
Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Maattekeningen Berker B.IQ

BERKER B.IQ

Aanraaksensor 4-voudig en 

aaraaksensor voor lichtsferen

Glas en inox

  88,5   3-voudig

118,1   4-voudig

147,7   5-voudig

(IR-)aanraaksensoren met kamerthermostaat 

en display 3- tot 5-voudig

IR-ontvanger
Aanraaksensoren 

1- tot 3-voudig

Kunststof polarwit
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Teksveld voor B.IQ aanraaksensoren 1-, 2- en 3-voudig
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Teksveld voor B.IQ aanraaksensoren 4-voudig
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Teksveld voor B.IQ aanraaksensoren 5-voudig
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