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Le partenaire 
de confiance
pour les  
solutions 
intelligentes
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Ensemble 
plus fort 
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Daniel Hager 
Président du Directoire de Hager Group

Construire ensemble 
le monde électrique 
de demain

Chers amis et partenaires,

Nous vivons une période de changement. 
Le nouvel environnement géopolitique et de 
marché nous fait prendre encore plus conscience 
de la valeur de nos ressources et de l'importance 
de l'énergie pour notre mode de vie.

Les récents développements nous invitent à 
accélérer davantage notre transition énergétique. 
Plus d'énergies renouvelables, plus de mobilité 
électrique, plus de gestion de l'énergie. 
Plus que jamais, nous comprenons ce que signifie 
réellement "l'avenir sera électrique". Ce changement 
nécessaire est une possibilité pour notre industrie 
dans son ensemble.

La rareté de l'énergie nous fait apprécier l'efficacité 
et la gestion de l'énergie d'une manière nouvelle. 
Notre industrie joue un rôle essentiel en fournissant 
les produits et les solutions permettant de relever 
ces défis. Nous sommes au cœur de l'élaboration 
du monde électrique de demain, un monde dans 
lequel le succès à long terme va de pair avec 
des pratiques durables. Les défis actuels nous 
rendent d'autant plus déterminés à amorcer 
nous-mêmes ce changement, en collaboration 
avec nos partenaires et nos clients.

Il y a une force particulière à s'unir, à trouver un 
terrain d'entente, à se parler et à comprendre ce 
dont l'autre partie a le plus besoin et comment 
nous pouvons nous soutenir mutuellement. 
Ensemble, nous formons un réseau solide, 
capable de maîtriser les défis qui nous attendent 
aujourd'hui et à l'avenir. J'en suis convaincu.

Je reste optimiste. Les défis sont immenses. 
Mais je ne connais pas d'autre secteur pour 
lequel cette ère de changement représente une si 
grande opportunité. Nous avons entre nos mains 
la possibilité de faire nos preuves et de construire 
un grand avenir pour notre industrie.

Bonne lecture,

Daniel Hager
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Une grande famille ...
Le monde change et nous changeons avec lui.   
Ces soixante dernières années, nous avons évolué en  
permanence pour devenir un partenaire de confiance  
des techniciens experts et des grossistes en matériel  
électrique du monde entier, tout en restant une entreprise 
familiale, fidèle à nous-mêmes et à nos valeurs. 

Sous un  
même toit
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Symbole parfait de la puissance innovatrice  
de Hager Group, le Hager Forum d’Obernai 
en Alsace est un espace où nous façonnons 
l’avenir avec nos clients et partenaires.

... au service de notre partenariat 
Modernisation du parc immobilier, solutions intelligentes 
pour les bâtiments, services numériques, nouvelles sources 
d’énergies et technologies : de formidables opportunités 
s’offrent à nous. En même temps, les exigences qui pèsent 
sur les entreprises se font de plus en plus complexes. C’est 
pourquoi il est indispensable que vous puissiez compter 
sur l’expertise de nos spécialistes. L’union fait la force : 
ensemble, nous répondrons aux défis complexes de notre 
époque grâce à des solutions simples et convaincantes, 
comme nous le faisons depuis soixante ans.
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E3
Réchauffement climatique, raréfaction des ressources naturelles, transition 
énergétique ou cohésion sociale : les entreprises sont confrontées aux 
mêmes défis que la société. Pour promouvoir le développement durable, 
nous avons mis en œuvre différentes initiatives qui s’inscrivent dans  
notre approche E3.

E comme  
Environnement

Nous nous efforçons en permanence d‘atténuer  
notre empreinte écologique. Au rang de nos priorités 
pour continuer à réduire nos émissions de CO2  
figurent l’optimisation du transport des produits et la  
réduction de la consommation énergétique de nos 
processus de production.

Environ
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Ethics

Energy

E comme Éthique

E comme 
Énergie

Pour proposer les meilleurs services et produits à nos clients,  
il est essentiel d’avoir des collaborateurs compétents,  
motivés et en bonne santé. Pour y parvenir, nous offrons à  
nos collaborateurs un environnement de travail sûr et sain,  
et nous encourageons leur épanouissement professionnel 
en leur offrant des opportunités d‘évolution. Nous favorisons  
également la diversité de nos équipes et veillons au respect  
des principes éthiques.

Nous proposons à nos clients des solutions intelligentes 
et éco-conçues permettant de réduire leur consommation  
d’énergie. Nous analysons et optimisons les performances  
écologiques de nos produits pendant les phases de déve- 
loppement et de production. Les profils environnementaux  
détaillés, établis pour la plupart de nos produits, permettent  
à nos clients de bénéficier d‘informations transparentes sur  
leur impact écologique.

ment
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Spécialiste des coffrets résidentiels et petit tertiaire, Hager vous propose 
une large gamme de produits permettant de répondre à l'ensemble de 
vos besoins : coffrets de distribution en PVC ou à moitié métallique,   
installation en saillie, sur goulotte, en encastré, etc....

Coffrets de distribution
Mise en œuvre facile
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Coffrets vega 1.02

Coffrets vega multimédia 1.06

Coffrets vega D 1.08

Coffrets vega D multimédia 1.16

Coffrets gamma 1.18

Système de goulottes JK 1.20

Coffrets cache-bornes mini gamma 1.24

Coffrets d'encastrement volta 1.26

Coffrets hermétiques vector pour montage              
à l'intérieur

1.28

Coffrets hermétiques vector pour montage             
à l'extérieur

1.30

Guide technique 1.32

01 Page
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Le coffret vega, 
spacieux et astucieux, 
principalement dédié aux 
applications résidentielles

vega apporte beaucoup d'avantages : un montage rapide 
et facile, une accessibilité inédite, un câblage aisé, plus des 
fonctionnalités qui facilitent votre travail, fiable et sûr.

Les avantages pour vous :

 - Mise en œuvre rapide et facile.

 - Un confort de câblage inédit.

 - Design soigné.

 - Les schémas et plans toujours bien rangés 
à l'aide du porte‐plan intégré dans le coffret.

 -  Une gamme multimédia avec le même design 
que les coffrets divisionnaires.

Caractéristiques techniques :

 - Classe II.

 - 1 à 4 rangées de 18 modules.

 - Indice de protection : IP40, IP41 avec accessoire dédié.

 - Associables en hauteur et en largeur.

 - Conforme à la norme résidentielle EN 60670‐24 
et à la norme tertiaire EN 61439‐3.
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03 0401
Easy Wall Fixation
4 pièces rotatives à 360° 
prémontées garantissent
une fixation impeccable du 
coffret.

02
Des bracelets guide‐fils 
guident les fils latéralement
et sont réglables en hauteur.

Un confort de câblage 
inédit entre les rails DIN 
et le fond, les parois et le 
châssis, les bornes de terre 
et l'appareillage modulaire.

Rails DIN démontables 
individuellement à l'aide 
de 2 clips et sans outil.

07 0805
Porte‐plan
pour le rangement des
schémas et plans.

06
Une porte non débordante 
avec une ouverture de 90°.

Association verticale ou 
horizontale à l'aide des 
accessoires.

Même design
Les coffrets multmédia
ont le même design que les
coffrets de distribution
standards.

Expert tips

360°360°

90°
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VB318R

VB318B

VZ004VB

VZ318T

VZ318P

vega
Coffrets de distribution en saillie

Coffrets avec porte opaque ou transparente, 1 à 4 rangées, 18 à 72 z
Coffret en matière isolante, teinte RAL 9010, pour la distribution d’énergie dans
des installations résidentielles ou des petits locaux professionnels. 
Le châssis est démontable en une fois et les rails DIN sont retirables un par un, 
à l’aide des clips. Les rails DIN peuvent être abaissés pour recevoir des appareils 
avec un épaulement plus élevé.  
 
Le coffret offre beaucoup de place de câblage :
- entre rail-DIN et fond du coffret : 47,5 mm,
- entre rail DIN abaissé et le fond du coffret : 18 mm,
- espace de câblage latéral entre paroi et rail DIN : 30 mm,
- entraxe entre rails DIN : 150 mm.

Les plaques d'entrées de câbles sont pourvues de clips et peuvent en plus 
être vissées.
  
Livrés avec :
système de fixation "Easy Wall Fixation" avec bouchons pour garantir la classe II, 
porte-plan, obturateurs, porte-étiquettes avec étiquettes de marquage, modules 
de terre quickconnect.

Options :
- serrure à clé nr. 1242E ou 405
- kit IP41
- kits d’association horizontal ou vertical
- goulottes de câblage
- plaque avec entrées de câbles souples

Caractéristiques techniques :
- IP40 (avec porte) / IK07 
- Classe d’isolation : II
- In 90 A pour coffrets 1 et 2 rangées
- In 125 A pour coffrets 3 et 4 rangées
- Tenue au fil incandescent : 650 °C 

Normes :
Conformes aux normes EN 60670-24 et EN 61439-3

Système de repérage : Hager Ready (voir page 1.25)

� Dimensions, voir page 1.32

Dimensions Bornes de terre

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Hauteur Emb. Réf.

l. 400 x p. 146 mm 1 rg (18 z) T : 4 x 25 + 14 x 4 M 325 mm 1 VB118R

2 rgs (36 z) T : 6 x 25 + 22 x 4 M 475 mm 1 VB218R

3 rgs (54 z) T : 10 x 25 + 34 x 4 M 625 mm 1 VB318R

4 rgs (72 z) T : 12 x 25 + 42 x 4 M 775 mm 1 VB418R

Dimensions Bornes de terre

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Hauteur Emb. Réf.

l. 400 x p. 146 mm 1 rg (18 z) T : 4 x 25 + 14 x 4 M 325 mm 1 VB118B

2 rgs (36 z) T : 6 x 25 + 22 x 4 M 475 mm 1 VB218B

3 rgs (54 z) T : 10 x 25 + 34 x 4 M 625 mm 1 VB318B

4 rgs (72 z) T : 12 x 25 + 42 x 4 M 775 mm 1 VB418B

Coffrets avec portes transparentes

Coffrets avec portes opaques

Caractéristiques Emb. Réf.

pour  coffret : VB118R 1 VZ118T

pour  coffret  : VB218R 1 VZ218T

pour  coffret  : VB318R 1 VZ318T

pour  coffret  : VB418R 1 VZ418T

Caractéristiques Emb. Réf.

pour  coffret : VB118B 1 VZ118P

pour  coffret  : VB218B 1 VZ218P

pour  coffret  : VB318B 1 VZ318P

pour  coffret  : VB418B 1 VZ418P

Caractéristiques Emb. Réf.

pour porte transparente ou opaque 1 VZ004VB

Portes transparentes (comme pièce de rechange)

Portes opaques (comme pièce de rechange)

Set de 2 charnières (comme pièces de rechange)
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VZ311PVBVZ311TVB

VZ003VB

VZ708N

VZ699N

VZ010VB

VZ011VB

VZ006VBVZ005VB

VZ014VB

VZ041VB

VZ535

JP015

VZ009VB

vega
Coffrets de distribution en saillie

Caractéristiques Emb. Réf.

- pour porte transparente : serrure 1242E 1 VZ310TVB

serrure 405 1 VZ311TVB

- pour porte opaque : serrure 1242E 1 VZ310PVB

serrure 405 1 VZ311PVB

Caractéristiques Emb. Réf.

- avec empreintes rectangulaires pour goulottes et tubes (standard) 1 VZ001VB

- avec entrées de câbles souples 1 VZ003VB

Caractéristiques Emb. Réf.

- reçoit les modules de connexion quickconnect  KN…E, KN…N,   KN…P (page 3.02) 1 VZ708N

Caractéristiques Emb. Réf.

- pour guider les fils latéralement dans le coffret 1 VZ699N

Caractéristiques Emb. Réf.

- horizontal 1 VZ005VB

- vertical 1 VZ006VB

Caractéristiques Emb. Réf.

4 pièces de fixation rotatives + 5 obturateurs 1 VZ009VB

Caractéristiques Emb. Réf.

- horizontale 1 VZ014VB

- verticale pour coffret 3 rangées (VB318B/R) 1 VZ012VB

 pour coffret 4 rangées (VB418B/R) 1 VZ013VB

Caractéristiques Emb. Réf.

- permet la fixation d'appareillage modulaire entre 2 rails modulaires 1 VZ010VB

Caractéristiques Emb. Réf.

- pour clipsage sur les plastrons 1 VZ011VB

Caractéristiques Emb. Réf.

- pour rendre le coffret vega de IP40 à IP41 1 VZ041VB

Caractéristiques Emb. Réf.

- pour le rangement des plans et schémas dans la porte des coffrets 1 VZ535

Caractéristiques Emb. Réf.

obturateur largeur ½ mod. (8,7 mm) 50 P031F

obturateur largeur 1 mod. (17,5 mm) 50 P032F

en bande largeur 18 mod. 50 JP015

Serrures à clé (livrée complète avec 2 clés)

Plaques d'entrées de câbles

Traverse de raccordement à équiper

Set de 10 bracelets guide-fils

Kits d’association

Kit de montage "Easy Wall Fixation" (comme pièces de rechange)

Goulottes de câblage (sans halogène) 
avec accessoires de montage; dim. l. 25 x p. 60 mm

Rail DIN symétrique

Set de 4 porte-étiquettes + étiquettes de marquage 18 mod.

Kit IP41

Porte-schémas (comme pièce de rechange)

Obturateurs (pour fermer les emplacements sans appareil)
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VB318MMT

VB418MMP

vega
Coffrets multimédia

Coffret multimédia avec porte opaque ou transparente
Equipable de composants actifs et passifs pour la diffusion sur les prises RJ45 
et coax de l’habitat des signaux de type VDI (Voix, Données, Images). 
Le coffret multimédia est équipé de :
- un ou deux rails DIN pour recevoir des composants modulaires
- de plaques perforées pour recevoir des composants actifs des opérateurs de 
  télécom et des télédistributeurs,

- un bloc multiprises pourvu de 3 prises rotatives pour l’alimentation des   
  composants actifs.

Options :
- serrure à clé nr. 1242E ou 405

� Accessoires (de fixation) et composants modulaires, voir page 1.07

Caractéristiques Dimensions Hauteur Emb. Réf.

équipé de :                                                  
- 1 rail DIN, 18 modules + plastron
- 3 prises isolées, rotatives individuellement
- 2 platines perforées

l. 400 x p. 146 mm 625 mm 1 rg (18 z) 1 VB318MMT

équipé de :                                                  
- 1 rail DIN, 18 modules + plastron
- 3 prises isolées, rotatives individuellement
- 3 platines perforées

l. 400 x p. 146 mm 775 mm 1 rg (18 z) 1 VB418MMT

équipé de :                                                  
- 2 rails DIN, 36 modules + 2 plastrons
- 3 prises isolées, rotatives individuellement
- 2 platines perforées

l. 400 x p. 146 mm 775 mm 2 rgs (36 z) 1 VB418MTT

Caractéristiques Dimensions Hauteur Emb. Réf.

équipé de :                                                  
- 1 rail DIN, 18 modules + plastron
- 3 prises isolées, rotatives individuellement
- 2 platines perforées

l. 400 x p. 146 mm 625 mm 1 rg (18 z) 1 VB318MMP

équipé de :                                                  
- 1 rail DIN, 18 modules + plastron
- 3 prises isolées, rotatives individuellement
- 3 platines perforées

l. 400 x p. 146 mm 775 mm 1 rg (18 z) 1 VB418MMP

équipé de :                                                  
- 2 rails DIN, 36 modules + 2 plastrons
- 3 prises isolées, rotatives individuellement
- 2 platines perforées

l. 400 x p. 146 mm 775 mm 2 rgs (36 z) 1 VB418MTP

Coffrets multimédia avec portes transparentes

Coffrets multimédia avec portes opaques

VZ004VB

VZ318T

VZ318P

VZ008VB

Caractéristiques Emb. Réf.

pour  coffret : VB318MMT 1 VZ318T

pour  coffrets  : VB418MMT / VB418MTT 1 VZ418T

Caractéristiques Emb. Réf.

pour  coffret : VB318MMP 1 VZ318P

pour  coffrets  : VB418MMP / VB418MTP 1 VZ418P

Caractéristiques Emb. Réf.

pour couvrir le rail DIN 1  VZ008VB

Caractéristiques Emb. Réf.

pour porte transparente ou opaque 1 VZ004VB

Portes transparentes (comme pièce de rechange)

Portes opaques (comme pièce de rechange)

Plastron 1 rangée (comme pièce de rechange)

Set de 2 charnières (comme pièces de rechange)
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TN111

TN713

FZ913

FZ06MB

VZ02MM

TN004S TN010S

vega
Composants multimédia

Bloc multiprises isolé

Caractéristiques Emb. Réf.

contient 3 prises tournables et se clipse sur un rail DIN ou se visse sur une platine perforée 1 VZ00ASF

VZ00ASF

Set de fixation
pour platine perforée

Set de 4 bracelets guide-fils
pour montage sur les platines perforées

Panneau de brassage avec 6 connecteurs RJ45 Cat 6 UTP
montage possible sur rail DIN ou sur la platine perforée

Répartiteurs téléphoniques

Cordons de brassage

Support de fixation
reçoit les composants actifs

Caractéristiques Emb. Réf.

2 tendeurs et 4 vis de fixation 1 VZ306

Caractéristiques Emb. Réf.

pour guider les câbles informatiques 1 FZ913

Caractéristiques Emb. Réf.

en cas du montage sur rail DIN, le plastron du coffret multimédia n’est plus utilisable 1 FZ06MB

Caractéristiques Emb. Réf.

4 sorties, raccordement en RJ45 ou par câble téléphonique 1 TN131

8 sorties, raccordement en RJ45 ou par câble téléphonique 1 TN111

Caractéristiques Emb. Réf.

Set de 4 cordons de brassage : RJ45/RJ45 ; 0,50 m 1 TN713

1 cordon de brassage : RJ45/RJ45 ; 1 m 1 TN714

Caractéristiques Emb. Réf.

- se fixe sur les plaques perforées                                                                                                 
- existe en 2 parties

1 VZ02MM

VZ306

Connecteurs RJ45 + coax type "F"

Caractéristiques Emb. Réf.

connecteur RJ45 Cat 5e UTP + support modulaire + porte-étiquette 1 TN004S
connecteur RJ45 Cat 6 UTP + support modulaire + porte-étiquette 1 TN003S
connecteur RJ45 Cat 6 STP + support modulaire + porte-étiquette 1 TN002S
connecteur coax type "F" + support modulaire + porte-étiquette TN010S

TN530

TGF120

Switch modulaire 

Alimentation pour switch modulaire

Caractéristiques Emb. Réf.

- 8 ports 1 Gbit/s dont 4 ports PoE
- tension d'alimentation : 48 V DC
- à utiliser avec l'alimentation TGF120

1 TN530

Caractéristiques Emb. Réf.

- alimentation 48 V DC; courant de sortie 2 A
- exclusivement destiné à l'alimentation du switch TN530
- 1 alimentation par switch TN530

1 TGF120

TN714



1.08

Coffret vega D
Solution pour l’habitat 
et le petit tertiaire

Une gamme de coffrets de distribution électrique de 2 à 7 
rangées de 24 modules, capable d’exceller dans tous les
domaines : efficience, fiabilité, performance et simplicité.

Les avantages pour vous :

 - Mise en oeuvre facile.

 - Gain de place pour le câblage.

 - Solution polyvalente pour l’habitat et le petit tertiaire.

 - Livrée prête à l’emploi.

 - Design irréprochable.

 - Transformable en coffret multimédia à l'aide des 
accessoires spécifiques ou livré en tant que coffret 
multimédia complètement équipé.

Caractéristiques techniques :

 - Classe II.

 - 2 à 7 rangées de 24 modules.

 - Indices de protection : IP30 sans porte, IP41 avec porte.

 - Associables en hauteur et en largeur.
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03 0401
Câblage aisé 
Accessibilité accrue sur les 
côtés et sous les rails DIN.

02
Beaucoup d’espace 
Entre les bornes de terre et 
l’appareillage modulaire.

Entrées de câbles larges 
Pour accueillir plus  
facilement les câbles.

Association horizontale 
ou verticale 
La mise en œuvre se fait 
à l'avance ou directement 
contre le mur grâce à un kit 
d’association.

07 0805
Intégration d’appareillage 
45 mm
Grâce à la prédécoupe, le 
montage est simple et rapide 
à l’aide d’un adaptateur.

06
Montage d’un 3ème rail DIN
Permet de rajouter une 
rangée de bornes entre       
2 rails modulaires.

Design irréprochable
Les coffrets vega D sont de 
base équipés d’une porte 
opaque ou transparente.

Coffret multimédia
Des accessoires spécifiques 
permettent de transformer 
le coffret modulaire en un 
coffret multimédia. Il peut 
aussi être livré en tant que 
coffret multimédia pré-équipé 
en 2 tailles.

Expert tips

 







 1.10 Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

vega D
Coffrets de distribution en saillie

Coffrets vega D saillies 2 à 7 rangées, 24 modules par rangée équipés de :
 - plaques passe-câbles amovibles en haut et en bas
 - châssis modulaire amovible
 - cadre d'habillage amovible
 - modules de terre quickconnect
 - porte-étiquettes et bandes de marquage
 - obturateurs
 - porte plan
 - porte
 - bracelets guide-fils 

Caractéristiques techniques :
 - IP30 / IK07 (sans porte)
 - IP41 / IK08 (avec porte)
 - classe d'isolation : classe II 
 - entraxe rails DIN : 150 mm

Classement au feu suivant  
NF EN 60 695-2-10 et 11 :
750 °C

Normes :
Conformes aux normes CEI EN 60439-3 et NF C 61-910

Système de repérage : Hager Ready (voir page 1.25)

� Accessoires voir à partir de la page 1.12
 � Coffrets multimédia voir à partir de la page 1.16

Dimensions Bornes de terre

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Hauteur Emb. Réf.

l. 550 x p. 193 mm 2 rgs (48 z) T : 28 x 4 + 8 x 25 M 450 mm 1 FD22BN

3 rgs (72 z) T : 45 x 4 + 7 x 25 M 600 mm 1 FD32BN

4 rgs (96 z) T : 56 x 4 + 16 x 25 M 750 mm 1 FD42BN

5 rgs (120 z) T : 71 x 4 + 21 x 25 M 900 mm 1 FD52BN

6 rgs (144 z) T : 85 x 4 + 25 x 25 M 1050 mm 1 FD62BN

7 rgs (168 z) T : 102 x 4 + 30 x 25 M 1200 mm 1 FD72BN

Dimensions Bornes de terre

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Hauteur Emb. Réf.

l. 550 x p. 193 mm 2 rgs (48 z) T : 28 x 4 + 8 x 25 M 450 mm 1 FD22CN

3 rgs (72 z) T : 45 x 4 + 7 x 25 M 600 mm 1 FD32CN

4 rgs (96 z) T : 56 x 4 + 16 x 25 M 750 mm 1 FD42CN

5 rgs (120 z) T : 71 x 4 + 21 x 25 M 900 mm 1 FD52CN

6 rgs (144 z) T : 85 x 4 + 25 x 25 M 1050 mm 1 FD62CN

7 rgs (168 z) T : 102 x 4 + 30 x 25 M 1200 mm 1 FD72CN

Coffrets divisionnaires < 125 A avec porte pleine

FD52BN

FD52CN

Coffrets divisionnaires < 125 A avec porte transparente
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vega D
Coffrets de distribution à encastrer

Coffrets vega D encastrés 2 à 7 rangées, 24 modules par rangée équipés de :
 - bac d'encastrement (prof. 110 mm) avec entrées de câbles 
 - châssis modulaire amovible
 - cadre d'habillage amovible : 40 mm en saillie
 - modules de terre quickconnect
 - porte-étiquettes et bandes de marquage
 - obturateurs
 - porte plan
 - porte
 - bracelets guide-fils 

Caractéristiques techniques :
 - IP30 / IK07 (sans porte)
 - IP41 / IK08 (avec porte)
 - classe d'isolation : classe II 
 - entraxe rails DIN : 150 mm

Classement au feu suivant 
NF EN 60695-2-10 et 11 : 850 °C

Normes : 
Conformes aux normes CEI / EN 60439-3 et NF C 61-910

Système de repérage : Hager Ready (voir page 1.25)

 � Accessoires voir à partir de la page 1.12  

Dimensions Bornes de terre

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Hauteur Emb. Réf.

l. 600 x p. 150 mm
avec saillie de 40 mm

2 rgs (48 z) T : 28 x 4 + 8 x 25 M 537 mm 1 FU22BN

3 rgs (72 z) T : 45 x 4 + 7 x 25 M 687 mm 1 FU32BN

4 rgs (96 z) T : 56 x 4 + 16 x 25 M 837 mm 1 FU42BN

5 rgs (120 z) T : 71 x 4 + 21 x 25 M 987 mm 1 FU52BN

6 rgs (144 z) T : 85 x 4 + 25 x 25 M 1137 mm 1 FU62BN

7 rgs (168 z) T : 102 x 4 + 30 x 25 M 1287 mm 1 FU72BN

Dimensions Bornes de terre

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Hauteur Emb. Réf.

l. 600 x p. 150 mm
avec saillie de 40 mm

2 rgs (48 z) T : 28 x 4 + 8 x 25 M 537 mm 1 FU22CN

3 rgs (72 z) T : 45 x 4 + 7 x 25 M 687 mm 1 FU32CN

4 rgs (96 z) T : 56 x 4 + 16 x 25 M 837 mm 1 FU42CN

5 rgs (120 z) T : 71 x 4 + 21 x 25 M 987 mm 1 FU52CN

6 rgs (144 z) T : 85 x 4 + 25 x 25 M 1137 mm 1 FU62CN

7 rgs (168 z) T : 102 x 4 + 30 x 25 M 1287 mm 1 FU72CN

Coffrets divisionnaires < 125 A avec porte pleine

FU52BN

FU52CN

Coffrets divisionnaires < 125 A avec porte transparente
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Caractéristiques Emb. Réf.

pour  : FD22BN / FU22BN 1 FD22PN

pour  : FD32BN / FU32BN 1 FD32PN

pour  : FD42BN / FU42BN 1 FD42PN

pour  : FD52BN / FU52BN 1 FD52PN

pour  : FD62BN / FU62BN 1 FD62PN

pour  : FD72BN / FU72BN 1 FD72PN

Caractéristiques Emb. Réf.

pour  : FD22CN / FU22CN 1 FD22TN

pour  : FD32CN / FU32CN 1 FD32TN

pour  : FD42CN / FU42CN 1 FD42TN

pour  : FD52CN / FU52CN 1 FD52TN

pour  : FD62CN / FU62CN 1 FD62TN

pour  : FD72CN / FU72CN 1 FD72TN

Portes opaques (comme pièce de rechange)

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

vega D
Accessoires

Portes transparentes (comme pièce de rechange)

Serrures remplacent le verrou d’origine

Traverse de raccordement à équiper

Bande de marquage pour plastrons 24 z

Rail symétrique DIN pour montage entre 2 rails mod.

Plastrons pour rails DIN (comme pièce de rechange)

Plaques entrées de câbles

Caractéristiques Emb. Réf.

verrou d’origine (comme pièce de rechange) 1 FD00S0

serrure à clé n° 1242E 1 FD00S1

serrure à clé n° 405 1 FD00S4

Caractéristiques Emb. Réf.

avec empreintes rectangulaires (standard) 1 FD00P1

avec entrées de câbles souples 1 FD00P2

Caractéristiques Emb. Réf.

reçoit les modules de connexion quickconnect KN…E, KN…N, KN…P 1 FD00Q1

Caractéristiques Emb. Réf.

set comprend :
- 10 porte-étiquettes transparents
- 10 étiquettes de marquage

1 FD00A1

Caractéristiques Emb. Réf.

set de 2 pièces livré avec vis de fixation 1 UZ02B9

Caractéristiques Emb. Réf.

pour couvrir 1 rail DIN 1  FD00C4
pour couvrir 2 rails DIN 1  FD00C1

FD52PN

FD52TN

FD00S1

FD00Q1

FD00P2

UZ02B9

FD00C1

FD00A1

FD00P1

 � voir page 3.02
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vega D
Accessoires

Caractéristiques Emb. Réf.

à clips largeur 1/2 z (8,7 mm) 50 P031F

à clips largeur 1 z (17,5 mm) 50 P032F

à bande largeur 24 z 10 JP002

Caractéristiques Emb. Réf.

horizontal / vertical 1 FD00F1

Caractéristiques Emb. Réf.

avec des prédécoupes pour les presse-étoupes M25, M32 et M40 1 FD00P4

Caractéristiques Emb. Réf.

uniquement pour les coffrets saillies 1 FD00F2 

Caractéristiques Emb. Réf.

uniquement pour les coffrets encastrés type FUXXXX 1 VZ405N

Caractéristiques Emb. Réf.

pour fixation des câbles / tubes 1 FD00F3

Caractéristiques Emb. Réf.

pour la séparation du courant fort / faible dans les coffrets saillies et encastrés 1 FD00A3

Caractéristiques Emb. Réf.

reçoit la prise de courant réf. WXF100 et l'enjoliveur réf. WXD100B 1  FD00G1

Caractéristiques Emb. Réf.

prise format 45 mm 2 P + T 1  WXF100 +  
WXD100B

Caractéristiques Emb. Réf.

pour la prise de courant WXF100 + WXD100B 1 WS179

Obturateurs pour fermer les emplacements sans appareils

Kit d’association

Kit d’obturateurs pour face latérale

Jeu de 4 pattes de fixation murale

Système de fixation pour cloisons creuses

Rail de fixation

Cloison de séparation horizontale 

Adaptateur pour mécanismes gallery 45 mm 

Prise de courant

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Clapet pour prise de courant

JP002

FD00F1

FD00P4

FD00F2

VZ405N

FD00F3

FD00A3

P031F
P032F

FD00G1

WXF100 
+ 

WXD100B
WS179
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Bracelets guide-fils
se fixent sur le rail DIN à l’aide du support de fixation UZ01V1 par simple rotation

Set de 4 goulottes de câblage
montage horizontal

Support de fixation
pour bracelets guide-fils UZ25V1 et UZ25V2 

Porte-schémas souple
format A4 adhésif (pour remplacement)

Caractéristiques Emb. Réf.

bracelet grande section (set de 20 pièces) 1 UZ25V1

bracelet petite section (set de 20 pièces) 1 UZ25V2

Caractéristiques Emb. Réf.

80 x 30 mm, se monte sans accessoires entre 2 rangées, uniquement 
pour coffret saillie 

en matière PVC 10 FD00T1

sans halogène

pour goulottes verticales, utilisez les goulottes :
 - tehalit.BA7A en PVC réf. : 
BA7A40030 (40x30 mm);  
BA7A60030 (60x30 mm);  
BA7A80030 (80x30 mm);  
BA7A100030 (100x30 mm)

 - tehalit.HA7 sans halogène réf. : 
HA740030 (40x30 mm);  
HA760030 (60x30 mm);  
HA780030 (80x30 mm);  
HA7100030 (100x30 mm)

longueurs par 2 mètres

10 FD00T2

Caractéristiques Emb. Réf.

se fixe sur le rail DIN perforé (set de 20 pièces) 1 UZ01V1

Caractéristiques Emb. Réf.

à coller à l’intérieur de la porte pleine 1 FZ794

UZ25V2

UZ01V1

FD00T2

FZ794

vega D
Accessoires

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Platines perforées VDI
reçoit les composants des opérateurs de télécom et les télédistributeurs

Set de fixation
pour platine perforée VDI

Support de fixation
pour montage des composants actifs sur la platine perforée VDI

Bloc multiprises isolé

Set de 2 grilles d'aération

Caractéristiques Emb. Réf.

livrée avec vis de fixation 

215 x 434 mm  
2 platines remplacent 3 rails DIN 
(450 mm)

1 FD00M1

140 x 434 mm 
1 platine remplace 1 rail DIN 
(150 mm)

1 FD00M3

Caractéristiques Emb. Réf.

contient 3 prises tournables et se clipse sur un rail DIN ou se visse sur une platine perforée 1 VZ00ASF

Caractéristiques Emb. Réf.

IP30, pour montage latéral dans le coffret (en diagonal, si possible) 1 FD00P5

Caractéristiques Emb. Réf.

2 tendeurs et 4 vis de fixation 1 VZ306

Caractéristiques Emb. Réf.

support qui s’accroche sur la platine perforée 1 VZ02MM

FD00M1

VZ00ASF

VZ306

VZ02MM

FD00P5

vega D
Accessoires multimédia

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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vega D
Coffrets multimédia

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Coffrets multimédia :
 - capacité modulaire : 1 ou 2 rangées de 24 modules,
 - compatible avec les coffrets de distribution vega D,
 - système modulaire : peut être équipé de composants modulaires  
(voir page 1.17),

 - pourvu d’un bloc multiprises triple isolé, duquel les prises sont tournables  
individuellement, 

 - le coffret mutlimédia vega D reçoit les composants actives de tous  
les opérateurs sur le marché à l’aide de 2 plaques de montage perforées.

Désignation Emb. Réf.

Coffret l. 550 x h. 750 x p. 193 mm équipé de :
- 1 rail DIN, 24 modules + plastron
- 1 porte-étiquette + étiquette
- 1 étiquette autocollante VDI
- 2 grilles d’aération
- 3 prises isolées, tournables individuellement
- 6 guide-fils
- 1 obturateur 24 modules
- 4 serre-câbles pour les cordons de brassage
- 4 tendeurs + vis de fixation
- 2 platines perforées (215 x 434 mm)
- 1 connecteur modulaire RJ45 Cat 6 UTP
- 1 connecteur modulaire coax type “F”
- 1 porte-schémas
- mise à la terre de l’ensemble

1 FD42BMN

Coffret multimédia 1 rangée 24 modules

Coffret multimédia 2 rangées 48 modules

Désignation Emb. Réf.

Coffret l. 550 x h. 900 x p. 193 mm équipé de :
- 2 rails DIN, 48 modules + plastron
- 2 porte-étiquettes + étiquettes
- 1 étiquette autocollante VDI
- 2 grilles d’aération
- 3 prises isolées, tournables individuellement 
- 6 guide-fils
- 1 obturateur 24 modules
- 4 serre-câbles pour les cordons de brassage
- 4 tendeurs + vis de fixation
- 2 platines perforées (215 x 434 mm)
- 1 connecteur modulaire RJ45 Cat 6 UTP
- 1 connecteur modulaire coax type “F”
- 1 porte-schémas
- mise à la terre de l’ensemble

1 FD52BMN

FD42BMN

FD52BMN
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vega D
Composants multimédia

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Entièrement au format modulaire, les composants permettent d’équiper les coffrets 
vega D mutimédia

Répartiteurs téléphoniques

Caractéristiques Emb. Réf.

4 sorties, raccordement en RJ45 ou par câble téléphonique 1 TN131

8 sorties, raccordement en RJ45 ou par câble téléphonique 1 TN111

TN131

TN004S

TN530

TGF120

TN714

TN902

TN111

TN010S

Connecteurs RJ45 + coax type "F"

Cordons de brassage

Switch modulaire compact 

Alimentation pour switch modulaire

Accessoires

Caractéristiques Emb. Réf.

connecteur RJ45 Cat 5e UTP + support modulaire + porte-étiquette 1 TN004S

connecteur RJ45 Cat 6 UTP + support modulaire + porte-étiquette 1 TN003S

connecteur RJ45 Cat 6 STP + support modulaire + porte-étiquette 1 TN002S

connecteur coax type “F” + support modulaire + porte-étiquette 1 TN010S

Caractéristiques Emb. Réf.

4 cordons de brassage : RJ45/RJ45; 0,50 m 1 TN713

1 cordon de brassage : RJ45/RJ45; 1 m 1 TN714

Caractéristiques Emb. Réf.

- 8 ports 1 Gbit/s dont 4 ports PoE
- tension d'alimentation : 48 V DC
- à utiliser avec l'alimentation TGF120

1 TN530

Caractéristiques Emb. Réf.

- alimentation 48 V DC; courant de sortie 2A
- exclusivement destiné à l'alimentation du switch TN530
- 1 alimentation par switch TN530

1 TGF120

Caractéristiques Emb. Réf.

kit de repérage : 
- 12 clips en 3 couleurs différentes
- 2 serre-câbles pour cordons de brassage

1 TN902

FZ06MB

Panneau de brassage avec 6 connecteurs RJ45 Cat 6 UTP
montage possible sur rail DIN ou sur la platine perforée

Caractéristiques Emb. Réf.

en cas du montage sur rail DIN, le plastron du coffret multimédia n’est plus utilisable 1 FZ06MB
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gamma
Coffrets de distribution en saillie

Coffrets 1 à 4 rangées de 13 à 52 z
Livrés avec plaque de fond (classe II), rails DIN amovibles pour appareils avec 
épaulement de 47 mm, entraxe 125 mm, entrées de câbles rectangulaires hautes, 
latérales et basses, câblage latéral, couleur RAL 9010.

Normes : 
conforme au norme NF C 61-910 

Classement au feu suivant :
NF EN 60 695-2-10 et 60 695-2-11 : 850 °C

Livrés avec : 
-  obturateurs, porte-étiquettes intégrés et bandes de marquage
-  accessoires pour assemblage vertical et horizontal (sauf 1 rangée)
-  traverse avec bornier de terre type quickconnect

Caractéristiques :
IP30 / IK07 

Pour gamma 13 z de large, prévoir 28 mm de plus en largeur 
pour l'ouverture de la porte.

Options :
-  traverses de raccordement, page 1.19
-  portes opaques ou transparentes, page 1.19
-  serrure à clé, page 1.19 

Système de repérage : Hager Ready (voir page 1.25)

� Système de goulottes, voir à partir de la page 1.20
 � Connexions et raccordements voir à partir de la page 3.02

Désignation Bornes de terre

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Emb. Réf.

1 rangée, 13 z  
l. 250 x h. 250 x p. 103 mm

T : 3 x 25 + 11 x 4 M 1 GD113U

2 rangées, 26 z
l. 250 x h. 375 x p. 103 mm

T : 5 x 25 + 17 x 4 M   1 GD213U

3 rangées, 39 z  
l. 250 x h. 500 x p. 103 mm

T : 7 x 25 + 25 x 4 M 1 GD313U

4 rangées, 52 z  
l. 250 x h. 625 x p. 103 mm

T : 10 x 25 + 34 x 4 M 1 GD413U

GD113U

GD213U

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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gamma 
Accessoires

GZ30A

P032F  P031F

GZ35A

JP014

GP113P

GZ06A

VZ404

GP113T

Caractéristiques Emb. Réf.

reçoit les modules de jonction KN...E; KN...N; KN...P 10 GZ30A

� voir p. 3.02

Caractéristiques Emb. Réf.

1/2 z larg. 8,7 mm 50 P031F

1 z larg. 17,5 mm 50 P032F

Caractéristiques Emb. Réf.

larg.13 z 10 JP014

Caractéristiques Emb. Réf.

GP113P, GP213P, GP313P, GP413P, GP113T, GP213T, GP313T, GP413T 1 GZ35A

Caractéristiques Emb. Réf.

aérosol pour nettoyer les coffrets et plastrons sans altérer les repérages 1 VZ404

Caractéristiques Emb. Réf.

format A 5 : 215 x 160 mm
collage à l'intérieur de la porte opaque

1 GZ06A

Caractéristiques Emb. Réf.

recto : avec filets de séparation  pour le repérage des circuits 
verso : sans filets de séparation

1 GZ31A

Caractéristiques Emb. Réf.

pour coffret GD113U 1 GP113P
pour coffret GD213U 1 GP213P
pour coffret GD313U 1 GP313P
pour coffret GD413U 1 GP413P

Caractéristiques Emb. Réf.

pour coffret GD113U 1 GP113T
pour coffret GD213U 1 GP213T
pour coffret GD313U 1 GP313T
pour coffret GD413U 1 GP413T

Traverse de raccordement à équiper
en matière isolante

Obturateurs à clips
pour fermer les emplacements sans appareils

Obturateur en bande
pour condamner une rangée complète d'un coffret

Serrure à clé pour portes :

Kit de nettoyage

Pochette à plan  
autoadhésive équipée d'une fiche quadrillée pour repérage des circuits

Feuille A4 en papier
pré-découpé comprenant :
-  4 bandes de marquage 30 mm à glisser sous les porte-étiquettes équipant les coffrets
-  5 bandes de marquage 10 mm pour appareillage modulaire  
  largeur des bandes : 13 z, peut passer dans une imprimante

Portes opaques
pour coffrets de distribution : (épaisseur 30 mm)

Portes transparentes 
pour coffrets de distribution : (épaisseur 30 mm)

1 jeu = 10 feuilles

1 jeu = 10 pochettes 
transparentes

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

GZ31A
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Goulotte JK
Un système complet     
de goulottes pour les     
coffrets de distribution

Ces goulottes de distribution font partie de l’installation  
résidentielle. Grâce aux accessoires, non seulement un 
montage facile est garanti mais aussi une finition irréprochable.

Les avantages pour vous :

 - Goulotte robuste et stable.

 - Un encombrement important.

 - Montage et démontage léger du couvercle.

 - Montage direct du coffret "gamma" sur la goulotte,       
largeur 250 mm.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
 - 68 x 250 mm (longueurs : 1,3 m; 2 m et 2,6 m)
 - 68 x 355 mm (longueurs : 1,3 m et 2 m).

 - Fixation du coffret "gamma" et épanouisseur par des vis      
¼ tour quickfix.

 - Perçages dans le socle : fixation des colliers de serrage.

 - Accessoires : cloison de séparation, embout, épanouisseur, 
set de jonction, set de fixation quickfix.
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03 0401
Un montage aisé 
Grâce aux vis ¼ tour, le 
coffret gamma se monte 
très vite et facilement sur   
la goulotte.

02
Agrafes robustes 
Fournies avec la goulotte. 
Elles tiennent les câbles en 
place.

Belle finition 
Les accessoires garantissent 
une finition irréprochable.

Film de protection 
Protège la goulotte jusqu’à 
la fin des travaux.

0705
Cloison amovible 
Fixation par simple clipsage 
dans le fond de la goulotte.

06
Socle préperforé
Pourvu des perçages cruci-
formes pour une pose facile 
et des préestampages qui 
reçoivent les colliers.

Encombrement important
Les dimensions des 
goulottes sont très im-
portantes, ce qui facilite 
l’arrivée des câbles dans 
les coffrets. Dimensions : 
68 x 250 et 68 x 355 mm !

Expert tips
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JK
Système de goulottes

JK113B20

JK218B20

JC113

JZ101

JZ102

JZ103

JZ105

Caractéristiques Longueur Emb. Réf.

livrée avec 1 couvercle, 4 agrafes largeur 250 mm 
pour le maintien des câbles 

section : l. 250 x p. 68 mm

1,3 m 2 JK113B13

2 m 2 JK113B20

2,6 m 2 JK113B26

Caractéristiques Longueur Emb. Réf.

livrée avec 2 couvercles, 4 agrafes largeur 250 mm 
pour le maintien des câbles 

section : l. 355 x p. 68 mm

1,3 m 2 JK218B13

2 m 1 JK218B20

Caractéristiques Longueur Emb. Réf.

couvercle pour goulotte 250 mm     2,6 m 2  JC113

Caractéristiques Emb. Réf.

comprend : 12 vis ¼ tour 1 JZ101

Caractéristiques Emb. Réf.

comprend : 4 agrafes 250 mm 1 JZ102

Caractéristiques Emb. Réf.

comprend : 
- 2 éclisses 
- jonction socle/couvercle

1 JZ103

Caractéristiques Emb. Réf.

fixation par clipsage dans le fond de la goulotte
 
longueur  2,6 m

1 JZ105

Goulottes en PVC, largeur 250 mm pour coffrets de distribution : 
gamma, vega et vega D 
reçoivent les câbles BT et TBT et peuvent être compartimentées avec les cloisons de séparation

Goulottes en PVC, largeur 355 mm pour coffrets de distribution : 
gamma, vega et vega D 
reçoivent les câbles BT et TBT et peuvent être compartimentées avec les cloisons de séparation

Couvercle pour goulotte, largeur 250 mm (comme pièce de rechange)

Set de fixation quickfix
pour montage du coffret gamma sur la goulotte JK

Set d’agrafes

Set de jonction
pour coupler 2 goulottes

Cloison de séparation
permet de compartimenter la goulotte pour faire la séparation entre BT/TBT

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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JK 
Système de goulottes

JZ131

JZ181

JZ132

JZ182

Caractéristiques Emb. Réf.

pour les goulottes : JK113B13; JK113B20; JK113B26 10 JZ131
pour les goulottes : JK218B13; JK218B20 10 JZ181

Caractéristiques Emb. Réf.

comprend : 
- 2 vis de fixation ¼ tour 
- 4 cache-vis

pour les goulottes : JK113B13; JK113B20; JK113B26 1 JZ132
pour les goulottes : JK218B13; JK218B20 1 JZ182

Embouts
pour obturer l’extrémité de la goulotte

Epanouisseurs de goulotte
permettent une jonction esthétique entre la goulotte et le plafond

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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mini gamma
Coffrets cache-bornes

GD108E

GP102P

GP102T

VZ313

Coffrets cache-bornes à 1 rangée pour 2, 4, 6 , 8, 10 z

Coffrets en saillie en matière isolante, fond rigide avec rail DIN fixe pour épaulement 
47 mm.

5 trous de fixation dès GD104E.

Le socle reçoit le couvercle, même quand le coffret est postitionné directement 
dans un angle.

Caractéristiques : 
IP30 / IK05 sans porte
IP40 / IK05 avec porte
Classe d'isolation : classe II

Circulation optimale du câblage : un espace latéral de câblage avec un guide fil et 
sous le rail DIN, le passage des câbles est possible.

Peigne intégré au fond de chaque coffret pour la fixation des câbles par collier.

Capot à fixation rapide et plombable de série.

Support de bornes de terre intégré.
Des prédécoupes du fond au diamètre 10, 16 mm ou rectangulaires permettent 
l'arrivée des câbles par derrière.
 
Des prédécoupes du plastron de 15 x 15 jusqu'à 40 x 90 mm 
permettent de faire des arrivées propres en goulottes de distribution.

Système de repérage : Hager Ready (voir page 1.25)   

Désignation Bornes de terre Emb. Réf.

1 rangée de 2 z
h. 160 x l. 55 x p. 82 mm

10 GD102E

1 rangée de 4 z
h. 180 x l. 110 x p. 82 mm

2 x 16 + 2 x 10 M 5 GD104E

1 rangée de 6 z
h. 180 x l. 146 x p. 82 mm

2 x 16 + 2 x 10 M 4 GD106E

1 rangée de 8 z
h. 180 x l. 182 x p. 82 mm

3 x 16 + 4 x 10 M 1 GD108E

1 rangée de 10 z
h. 180 x l. 218 x p. 82 mm

3 x 16 + 4 x 10 M 1 GD110E

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Portes opaques
avec poignée intégrée

GD102E 1 GP102P

GD104E 1 GP104P

GD106E 1 GP106P

GD108E 1 GP108P

GD110E 1 GP110P

Portes transparentes
avec poignée intégrée

GD102E 1 GP102T

GD104E 1 GP104T

GD106E 1 GP106T

GD108E 1 GP108T

GD110E 1 GP110T

Serrure à clé 1 VZ313
pour porte opaque ou transparente

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau



Services

Maîtrisez votre chantier 
du bout des doigts avec 
Hager Ready

01
E-catalogue

02
Etiquettes de repérage et liste  
de matériel

03
Création et gestion des projets

04
Showroom digital

05
Support technique

06
Documentation
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volta
Coffrets de distribution à encastrer

Coffrets avec porte métallique, 1 à 4 rangées, de 12 à 48 z
Pour encastrement dans des cloisons creuses ou murs pleins, châssis démontable 
pour appareils épaulement 47 mm, entraxe 125 mm. 
Coffret d'encastrement en matière isolante, cadre et porte en tôle d'acier.
Porte réversible avec poignée intégrée, plastron plombable, teinte RAL 9010.

Livrés avec :
- borne de terre 
-  système de fixation pour murs (pattes en acier)
- porte métallique
- porte-schéma (sauf 1 rangée)
- bandes de marquage
- obturateurs
- carton de protection

Caractéristiques :
- IP30 / IK07
- classe II q

Classement au feu suivant
EN 60 695-2-10 et 11 : 850 °C

Normes :
Conformes aux normes VDE 0603/1; EN 60439-3

Options :
- serrure à clé,
-  pattes de fixation pour cloisons creuses
-  portes transparentes (voir page 1.27) 

Système de repérage : Hager Ready (voir page 1.25)

 � Connexions et raccordements, voir à partir de la page 3.02
 � Pour cotes, voir page 1.32

VU36LN

Désignation Bornes de terre

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

Emb. Réf.

1 rangée, 12 z
cadre : l. 348 x h. 356,5 x p. 90 mm

T : 2 x 25 + 8 x 4 M 1 VU12LN

2 rangées, 24 z
cadre : l. 348 x h. 505,5 x p. 90 mm

T : 5 x 25 + 17 x 4 M   1 VU24LN

3 rangées, 36 z  
cadre : l. 348 x h. 630,5 x p. 90 mm

T : 2 x (3 x 25 + 11 x 4 M) 1 VU36LN

4 rangées, 48 z  
cadre : l. 348 x h. 755,5 x p. 90 mm

T : 2 x (5 x 25 + 17 x 4 M) 1 VU48LN

VU12LN

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

quickconnect

quickconnect
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Accessoires

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Portes transparentes 
en tôle d'acier revêtement époxy, munies  
d'une plaque en PVC transparent, avec poignée intégrée

pour coffret : 1 rangée, VU12LN 1 VZ131N
2 rangées, VU24LN 1 VZ132N
3 rangées, VU36LN 1 VZ133N

4 rangées, VU48LN 1 VZ134N

Portes et cadres
comme pièce de remplacement

pour coffret : 1 rangée, VU12LN 1 VZ101N
2 rangées, VU24LN 1 VZ102N
3 rangées, VU36LN 1 VZ103N

4 rangées, VU48LN 1 VZ104N

Rehausses
pour réduire l'encastrement du coffret à 72 mm  
au lieu de 90 mm

pour coffret : 1 rangée, VU12LN 1 VZ111N
2 rangées, VU24LN 1 VZ112N
3 rangées, VU36LN 1 VZ113N

4 rangées, VU48LN 1 VZ114N

Protections de chantier
réutilisables, protégeant des salissures sur chantiers  
et pouvant être vissées pour dissuader du vol

pour coffret : 1 rangée, VU12LN 1 VZ536
2 rangées, VU24LN 1 VZ537
3 rangées, VU36LN 1 VZ538

4 rangées, VU48LN 1 VZ539

Borniers de raccordement
 5 bornes de 1,5 à 4 mm2

phase 1 VZ455P
neutre 1 VZ455N

Serrure à clé livrée complète avec 2 clés 1 VZ302N

Système de fixation pour cloisons creuses set de 4 pattes réglables 1 VZ405N

Pattes de liaison 
pour lier deux ou plusieurs coffrets

pour une liaison horizontale ou verticale 1 VZ410N

Obturateur en bande 12 z sécable 1 P012

Bande de marquage livrée avec 1 bande cartonnée 
pour indiquer les circuits 
et une protection transparente en PVC

1 VZ602

VZ131N

VZ102N

VZ302N

VZ304N

VZ111N

VZ537

VZ405N

VZ455P      VZ455N

VZ410N

P012

VZ602

Clé de remplacement set de 2 clés 1 VZ304N

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

quickconnect
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vector
Coffrets hermétiques IP65 - pour l'intérieur

Coffrets en saillie avec porte transparente
1 à 4 rangées pour 2 à 48 z,
1 à 3 rangées pour 18 à 54 z.

Rail DIN réglable pour épaulement 47 et 63 mm, porte transparente, 2 entrées 
latérales défonçables pour entrée de câbles ou pour manchons d'accouplement : 
PG 16 pour les coffrets VE106M et VE110M,
PG 21 pour les coffrets VE112M à VE318M.

Teinte : gris clair, RAL 7035

Caractéristiques :
IP65 / IK07 < 12 z
IP65 / IK08 ≥ 12 z
Classe d'isolation : classe II q

Tension nominale d'isolement : Ui 400 VM
Intensité nominale distribuable : In ≤ 63 A sous 230/400 VM

Classement au feu suivant CEI 60695-2-1/0 et 60695-2-1/1

b Normes :
Conformes aux normes
NBN 60439
EN 60439-3

 � Connexions et raccordements, voir à partir de la page 3.02

Désignation Bornes de terre

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Emb. Réf.

1 rangée, 2 + 1 z
l. 111 x h. 175 x p. 93 mm

T : 2 x 16 + 2 x 10 M 1 VE103M

1 rangée, 4 + 2 z
l. 165 x h. 190 x p. 113 mm

T : 3 x 16 + 4 x 10 M 1 VE106M

1 rangée, 8 + 2 z
l. 237 x h. 210 x p. 114 mm

T : 5 x 16 + 6 x 10 M 1 VE110M

1 rangée, 12 z
l. 310 x h. 302 x p. 151 mm

T : 4 x 25 +14 x 4 M 1 VE112M

2 rangées, 24 z
l. 310 x h. 427 x p. 151 mm

T : 5 x 25 + 17 x 4 M 1 VE212M

3 rangées, 36 z
l. 310 x h. 552 x p. 151 mm

T : 7 x 25 + 25 x 4 M 1 VE312M

4 rangées, 48 z
l. 310 x h. 677 x p. 151 mm

T : 10 x 25 + 34 x 4 M 1 VE412M

Désignation Bornes de terre

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Emb. Réf.

1 rangée, 18 z
l. 418 x h. 302 x p. 151 mm

T : 4 x 25 + 14 x 4 M 1 VE118M

2 rangées, 36 z
l. 418 x h. 452 x p. 151 mm

T : 7 x 25 + 25 x 4 M 1 VE218M

3 rangées, 54 z
l. 418 x h. 602 x p. 151 mm

T : 10 x 25 + 34 x 4 M 1 VE318M

VE312M

VE106M

VE218M

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Coffrets hermétiques IP65 - pour l'intérieur

VZ711

VZ744

VZ311

VZ754

VZ758

VZ748

VZ747

Caractéristiques Emb. Réf.

reçoit les modules quickconnect  KN...E; KN...N; KN...P
(une traverse supplémentaire est livrée avec le coffret VE412M et VE318M)

1 VZ711

Caractéristiques Emb. Réf.

à combiner avec la traverse réf. VZ711 1 VZ744
1 jeu = 2 supports

Caractéristiques Emb. Réf.

pour tous les coffrets de 2 à 54 z 1 VZ311

Caractéristiques Emb. Réf.

1 jeu complet : 14 x M20 + 10 x M25 + 2 x M32
se clipsent dans les empreintes latérales et défonçables du coffret

1 VZ758

Traverse de raccordement à équiper

Support de traverse de raccordement

Serrure à barillet avec 2 clés

Passe-câbles
réduction du degré de protection à IP54

Manchons d'accouplement
 - pour juxtaposition des coffrets IP65
 - réduction du degré de protection à IP54

Obturateurs
(pour fermer les emplacements sans appareils), couleur RAL 7035

Caractéristiques Emb. Réf.

se clipsent dans les empreintes sécables
-  PG 21 des coffrets VE112M, VE212M, VE312M, VE412M, VE118M, VE218M et VE318M
-  PG 16 des coffrets VE103M, VE106M et VE110M
1 jeu = 2 manchons

1 VZ754
1 V801V

Caractéristiques Emb. Réf.

pour coffrets de largeur 12 z 1 VZ747

pour coffrets de largeur 18 z 1 VZ748

Caractéristiques Emb. Réf.

en bande largeur 12 z sécable 10 VZ415

en bande largeur 18 z sécable 10 VZ416

Accessoires de finition goulotte / coffret

 � voir page 3.02

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

VZ415
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vector
Coffrets hermétiques IP65 - pour l'extérieur (anti-UV)

Coffrets en saillie avec porte transparente :
1 à 4 rangées pour 2 à 48 z  
1 à 3 rangées pour 18 à 54 z 
Rail(s) DIN réglable(s) pour épaulement de 47 et 63 mm, porte transparente.
Empreintes P. E. défonçables  hautes et basses.

Teinte : gris clair, RAL 7035

Caractéristiques :
IP65 / IK07 < 12 z
IP65 / IK08 ≥ 12 z 
Classe d'isolation : classe II q

Tension nominale d’isolement : Ui 400 VM
Intensité nominale distribuable : In ≤ 63 A sous 230 / 400 VM

Normes : conformes au normes DIN VDE 0603/3; EN 60439-3

Matériau : polycarbonate résistant aux UV

� Accessoires : presse-étoupes, bornes de terre, pattes de fixation, voir page 1.31

A commander séparément : barres de terre ou traverse VZ711 avec 
modules de terre du type KNxxE (voir page 1.31) selon le type de coffret.

Désignation Caractéristiques
(empreintes P. E. hautes / basses)

Emb. Réf.

1 rangée, 2 + 1 z
l. 111 x h. 175 x p. 93 mm

2 x M20 1 VE103PN

1 rangée, 4 + 2 z
l. 165 x h. 190 x p. 113 mm

1 x M20 + 1 x M25 + 1 x M20/32 1 VE106PN

1 rangée, 8 + 2 z
l. 237 x h. 210 x p. 114 mm

1 x M20/32 + 1 x M25 + 3 x M20 1 VE110PN

1 rangée, 12 z
l. 310 x h. 302 x p. 151 mm

2 x M20/32/40 + 2 x M25/32 + 3 x M25 + 6 x M20 1 VE112PN

2 rangées, 24 z
l. 310 x h. 427 x p. 151 mm

2 x M20/32/40 + 2 x M25/32 + 3 x M25 + 6 x M20 1 VE212PN

3 rangées, 36 z
l. 310 x h. 552 x p. 151 mm

2 x M20/32/40 + 2 x M25/32 + 3 x M25 + 6 x M20 1 VE312PN

4 rangées, 48 z
l. 310 x h. 677 x p. 151 mm

2 x M20/32/40 + 2 x M25/32 + 3 x M25 + 6 x M20 1 VE412PN

Désignation Caractéristiques
(empreintes P. E. hautes / basses)

Emb. Réf.

1 rangée, 18 z
l. 418 x h. 302 x p. 151 mm

1 x M20/40/50 + 2 x M20/32 +12 x M25 + 2 x M20 1 VE118PN

2 rangées, 36 z
l. 418 x h. 452 x p. 151 mm

1 x M20/40/50 + 2 x M20/32 + 12 x M25 + 2 x M20 1 VE218PN

3 rangées, 54 z
l. 418 x h. 602 x p. 151 mm

1 x M20/40/50 + 2 x M20/32 + 12 x M25 + 2 x M20 1 VE318PN

VE312PN

VE106PN

VE218PN

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Coffrets hermétiques IP65 - pour l'extérieur (anti-UV)

VZ711

KN14E

KN99E

VZ723

VZ032M

VZ025D

VZ013V

VZ011

VZ040

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Barrettes de terre
(à commander séparément)

pour VE103PN : 2 x (2 x 16 mm² + 2 x 10 mm²) 1 VZ722
pour VE106PN : 2 x (3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²) 1 VZ723
pour VZ110PN : 2 x (5 x 16 mm² + 6 x 10 mm²) 1 VZ724

Traverse de raccordement à équiper
(à commander séparément à partir de VE112PN)

reçoit les modules de terre quickconnect  KN...E 1 VZ711

Serrure à barillet avec 2 clés pour tous le coffrets de 2 à 54 z 1 VZ311

Modules de terre 
(à commander séparément, à partir de VE112PN)

5 x 4 mm² + 1 x 25 mm² 1 KN06E
8 x 4 mm² + 2 x 25 mm² 1 KN10E
11 x 4 mm² + 3 x 25 mm² 1 KN14E
14 x 4 mm² + 4 x 25 mm² 1 KN18E
17 x 4 mm² + 5 x 25 mm² 1 KN22E
20 x 4 mm² + 6 x 25 mm² 1 KN26E

Pontage interconnexion des modules de terre
1 set = 10 pièces

1 KN99E

Presse-étoupes IP65 M16 ; diam. câble   5-10 mm 1 VZ016M
M20 ; diam. câble   8-13 mm 1 VZ020M
M25 ; diam. câble 11-17 mm 1 VZ025M
M32 ; diam. câble 15-21 mm 1 VZ032M
M40 ; diam. câble 19-28 mm 1 VZ040M

Bouchons pour presse-étoupes 
anti-condensation

pour M20/25 1 VZ013V
pour M32 1 VZ021V

Plaques de fixation pour 
montage sur poteau

pour VE106 1 VZ040
pour VE110 1 VZ041

Obturateurs
couleur RAL 7035

en bande largeur 12 z sécable 1 VZ415

en bande largeur 18 z sécable 1 VZ416

Pattes de fixation pour montage à l’extérieur
1 set = 4 pièces

1 VZ011

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Presse-étoupes anti-condensation IP66 M20 ; diam. câble   6-13 mm 1 VZ020D
M25 ; diam. câble   9-17 mm 1 VZ025D
M32 ; diam. câble 13-21 mm 1 VZ032D

VZ415

VZ311
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VB118B/R

VB218B/R

VB318B/R

VB418B/R

nombre de :

Références H1 H2 rangées modules

VU12LN 356,5 mm 298,5 mm 1 12 z

VU24LN 505,5 mm 445,5 mm 2 24 z

VU36LN 630,5 mm 570,5 mm 3 36 z

VU48LN 755,5 mm 695,5 mm 4 48 z

Cotes d'encombrement vega

Coffrets vega et volta
Cotes d'encombrement

Cotes d'encombrement volta

Sous réserve de modifications techniques

Références
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Saillies

Cotes d'encombrement

Coffrets saillies

Encastrés

Coffrets encastrés

420

80

53

193

84

49

84

49

==

F1F2

84*

84*

420

80

49*

49*

Références dimensions du coffret fixation
A H E F1 F2

FD22BN/CN 550 450 350 325 245

FD32BN/CN 550 600 350 475 395

FD42BN/CN 550 750 350 625 545

FD52BN/CN 550 900 350 775 695

FD62BN/CN 550 1050 350 925 845

FD72BN/CN 550 1200 350 1075 995

Références dimensions du cadre niche murale
A H B E F

FU22BN/CN 600 537 40 550 506

FU32BN/CN 600 687 40 550 656

FU42BN/CN 600 837 40 550 806

FU52BN/CN 600 987 40 550 956

FU62BN/CN 600 1137 40 550 1106

FU72BN/CN 600 1287 40 550 1256

Coffrets vega D
Cotes d'encombrement

Sous réserve de modifications techniques



L’ensemble de l’offre d’enveloppes se caractérise par 3 solutions  
complémentaires. D’une part, 2 gammes "quadro et univers" avec leur 
propre système d’équipement permettant de réaliser aisément une  
distribution électrique complète jusqu’à 1600 A.  
D’autre part, "orion plus" pour réaliser des équipements en extérieur  
ou milieu spécifique combinant appareils modulaires et non modulaires.  
Robustes et esthétiques, les coffrets et armoires Hager s’installent  
facilement dans les locaux professionnels et bâtiments tertiaires.

Enveloppes
univers / quadro4, 5, +,
orion plus
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univers

univers IP44 quickset - métallique 2.02

univers IP55 - métallique 2.08

univers IP65 - polyester 2.20

Unités d'équipement 2.24

Guide technique 2.33

quadro

quadro4 - métallique 2.36

quadro5 - métallique 2.44

quadro+ - métallique 2.52

quadro evo 2.54

Unités d'équipement 2.56

Systèmes de distribution 2.63

Accessoires 2.70

Guide technique 2.72

orion plus

orion plus IP65 - métallique 2.78

orion plus IP65 - polyester 2.80

Accessoires 2.81

Guide technique 2.84

02 Page
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Armoires de distribution 
univers IP44 quickset

Les avantages pour vous :

 - Installation facile et rapide sur chantier.

 - Une solution compacte pour la distribution électrique 
jusqu'à 400 A.

 - Ne plus percer ou visser dans l'armoire : il suffit de la      
suspendre à l'aide du système quickset (jusque 1400 mm  
de hauteur). 

 - Une finition irréprochable!

 - Une gamme complète du coffret à l'armoire sur socle.

Caractéristiques techniques :

 - Métalliques, classe II.

 - Hauteurs : 500, 650, 800, 1100, 1400, 1950 mm.

 - Profondeur : 205 mm.

 - Largeurs : 300 à 1300 mm.

 - Indices de protection : IP44 / IK09.

L'innovation jusque 
dans les moindres détails 
Les armoires univers IP44 quickset offrent une multitude 
de solutions pratiques qui facilitent la vie de l'installateur 
électricien. Les armoires sur socles sont munies d'un socle 
de 100 mm en standard.
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03 0401
Fixation murale rapide
Il suffit de fixer le cadre de 
montage quickset au mur et 
puis de clipser l'armoire sur 
le cadre (jusque 1400mm  
de hauteur).

02
Porte amovible et réglable
Les portes se montent  
et se démontent par 
simple pression sur le 
levier. Réglage vertical de 
l'aplomb de la porte par 
molette intégrée.

Goulotte de jonction
Spécialement conçue pour 
l'armoire, la goulotte de 
jonction se clipse sur des 
supports. L'ajustement sur 
le mur se fait aisément.

05
Pieds de protection
Limitation des risques de 
rayures et détérioration 
pendant la manutention  
sur chantier ou à l'atelier.

06
Armoires sur socle
Grâce aux références de 
hauteur 1950 mm sur socle, 
nous vous proposons une 
gamme étendue qui répondra 
à tous vos besoins.

Expert tips

Entrées / sorties de câbles 
Plaques passe-câbles  
souples à grande capacité.
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univers
Armoires métalliques IP44 quickset

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

 - Classe de protection II.
 - Profondeur 205 mm pour appareils jusqu'à 400 A.
 - Installation à l'intérieur. 

 - Les armoires jusque 1400 mm livrées avec cadre de montage "quickset".
 - Porte pleine; porte transparente en option (séparée).
 - Normes : EN 61439-1 et 2 NBN EN 61439-1 et 2.

Type d'armoire Armoire murale

Degré de protection IP44

Classe de protection II t

Profondeur en mm 205

Couleur RAL 9010

Avec entrés de câbles En haut et en bas Rails de montage
1 set = 2 rails

Hauteur Travées Largeur Modules Réf. Réf.
500 300

550
800

20
48
68

FP31QS
FP32QS
FP33QS

UN03A

650 300
550
800

30
72
102

FP41QS
FP42QS
FP43QS

UN04A

800 300
550
800

40
96
136

FP51QS
FP52QS
FP53QS

UN05A

1100 550
800
1050

144
204
288

FP72QS
FP73QS
FP74QS

UN07A

1400 550
800
1050

192
272
384

FP92QS
FP93QS
FP94QS

UN09A

Type d'armoire Armoire sur socle

Degré de protection IP44

Classe de protection II t

Profondeur en mm 205

Couleur RAL 9010

Avec entrés de câbles En haut

Porte pleine avec 
socle 100 mm

Rails de montage
1 set = 2 rails

Hauteur / profondeur Travées Largeur Modules Réf. Réf.
1850 300

550
800
1050
1300

110
264
374
528
638

FP21SN2
FP22SN2
FP23SN2
FP24SN2
FP25SN2

UN12A
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FP31QS

Désignation Largeur x profondeur (mm) Emb. Réf.

Hauteur 500 mm 300 x 205 mm 1 FP31QS
550 x 205 mm 1 FP32QS
800 x 205 mm 1 FP33QS

Hauteur 1850 mm
(munie d'un socle de 100 mm)

300 x 205 mm 1 FP21SN2
550 x 205 mm 1 FP22SN2
800 x 205 mm 1 FP23SN2
1050 x 205 mm 1 FP24SN2
1300 x 205 mm 1 FP25SN2

Hauteur 650 mm 300 x 205 mm 1 FP41QS
550 x 205 mm 1 FP42QS
800 x 205 mm 1 FP43QS

Hauteur 800 mm 300 x 205 mm 1 FP51QS 
550 x 205 mm 1 FP52QS
800 x 205 mm 1 FP53QS

Hauteur 1100 mm 550 x 205 mm 1 FP72QS
800 x 205 mm 1 FP73QS
1050 x 205 mm 1 FP74QS

Hauteur 1400 mm 550 x 205 mm 1 FP92QS
800 x 205 mm 1 FP93QS
1050 x 205 mm 1 FP94QS

- Porte non débordante.
- Pour appareils jusqu'à 400 A.
- Montage saillie.
- Montage à l'intérieur.
- Teinte: RAL 9010.
- Plaques passe-câbles en partie haute et basse.
- Profondeur 205 mm.
- Classe II t.
-  Les armoires univers sont livrées sans montants (voir page 2.31).

- Serrure : plaque de porte avec poignée escamotable et tourniquet avec crémone.
- Normes :  EN 61439-1 et 2; NBN EN 61439-1 et 2. 
-  Les armoires jusque 1400 mm de hauteur sont livrées avec un cadre de montage 

"quickset" pour une fixation rapide au mur.

 X Unités d'équipement, voir page 2.24
 X Accessoires de filerie, voir page 2.31
 X Equipements suupplémentaires, voir page 2.06
 X Socles, voir page 2.06
 X Pour cotes et montage, voir pages 2.33 et 2.34

univers
Armoires métalliques IP44 quickset

FP73QS

FP24SN2
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Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Goulottes de jonction, clipsable
pour armoires IP44, 205 mm de profondeur,
hauteur : 175 mm,
profondeur : 135 mm

1 travée, L=300 mm, RAL 9010 1 FZ441N 
2 travées, L=550 mm, RAL 9010 1 FZ442N
3 travées, L=800 mm, RAL 9010 1 FZ443N
4 travées, L=1050 mm, RAL 9010 1 FZ444N

Socles
profondeur 205 mm

hauteur 100 mm 100 x 550 x 205 mm 1 FZ612N
100 x 800 x 205 mm 1 FZ613N
100 x 1050 x 205 mm 1 FZ614N

hauteur 200 mm 200 x 550 x 205 mm 1 FZ622N
200 x 800 x 205 mm 1 FZ623N
200 x 1050 x 205 mm 1 FZ624N

Rail de fixation des câbles
 - profil C 25 x 10 mm
 - fente de 11 mm
 - à intégrer dans la partie haute / 
basse de l'armoire univers

 - 1 travée

1 FZ850S

Portes-schémas DIN A4 souple, transparent 230 x 310 mm 10 FZ794
rigide métallique avec vis de fixation uniquement 
pour armoire à partir de H 800 x L 550 mm

1 FZ707

univers
Accessoires pour armoires univers IP44 quickset

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Plaques passe-câbles
plaque passe-câbles en partie haute et basse
possibilités : voir page 3.33

universelle 1 FZ426

Plaque passe-câbles
pour la fixation de presse-étoupes 

avec prédécoupes : 6 x M16, 
2 x M20, 2 x M16/25, 1 x M25/40/50

1 FZ460N

sans prédécoupes 1 FZ468N

Portes transparentes, 
largeur 550 mm
2 travées, interchangeables

650 x 550 mm 1 FZ104N
800 x 550 mm 1 FZ106N
1100 x 550 mm 1 FZ102N
1100 x 550 mm (droite + gauche , L = 1050 mm) 2 FZ164N
1400 x 550 mm 1 FZ103N

Plaque de fermeture latérale
avec prédécoupes : 3 x M50

gauche, IP44 1 FZ427L
droite, IP44 1 FZ427R

FZ442N

FZ622N

FZ850S

FZ794

FZ426

FZ460N

FZ427R

FZ106N
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FZ737S

FZ441S

FZ714

UN03A

FZ792N

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Kits de liaison pour 2 armoires  
IP44 juxtaposées

≥ 800 mm de hauteur 1 FZ737S
< 800 mm de hauteur 1 FZ737B

Kits de liaison pour l'assemblage 
de 2 armoires superposées

1 travée 1 FZ441S
2 travées 1 FZ442S
3 travées 1 FZ443S
4 travées 1 FZ444S

Kit de liaison pour l'assemblage 
de 2 socles superposés

- pour toute largeur 1 FZ714

Montants
1 set = 2 pièces

450 mm 3 UN03A
600 mm 3 UN04A
750 mm 3 UN05A
1050 mm 3 UN07A
1350 mm 3 UN09A
1800 mm 3 UN12A

Peinture en bombe aérosol
pour la retouche des parties métalliques

150 ml, teinte RAL 9010 1 FZ792N

FZ597N

FZ598N

Plaque de porte  
(pièce de rechange)

avec poignée escamotable 1 FZ598N 

Traverse pour modules quickconnect, vide  - se clipse directement dans le fond de l'armoire 
univers aussi bien en haut qu'en bas

 - modules quickconnect  voir page 3.02

1 UZ00K2 

Serrures serrure n°1242E, avec 2 clés 1 FZ597N
clé de réserve pour serrure FZ597N,
serrure n° 1242E

1 FZ596

serrure n° 405 1 FZ452N
clé de réserve pour serrure FZ452N, 
serrure n° 405

1 FZ454

serrure, bouton-verrou n° 455 1 FZ453N
clé de réserve pour serrure FZ453N,
serrure n° 455

1 FZ456

serrure à double barre, 3 mm, 
livrée avec une clé

1 FZ449N

serrure carrée, 7 mm, 
livrée avec une clé

1 FZ451N

serrure triangulaire, 7 mm, 
livrée avec une clé

1 FZ450N

poignée escamotable, avec serrure à barillet  
et 2 clés n° 1242E

1 FZ508N

univers
Accessoires pour armoires univers IP44 quickset

UZ00K2

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Armoires de distribution 
univers IP55

Les avantages pour vous :

 - Spacieuses : de 20 à 792 modules !

 - Robustes : l'armoire est en acier robuste d'une 
épaisseur de 1,5 mm.

 - Les armoires murales sont équipées de pieds de 
transport pour éviter qu'elles ne soient endommagées 
en cas de déplacement.

 - Tiges de charnières imperdables. Peuvent être 
déverrouillées sans outils. Montage et démontage 
possible par une seule personne.

Caractéristiques techniques :

 - Métallique, classe II.

 - Hauteurs : 500, 650, 800, 950, 1100, 1250, 1400, 1850 mm.

 - Profondeurs : 275 et 400 mm.

 - Largeurs : 300 à 1550 mm.

 - Indices de protection : IP55 / IK10, IK07 quand l'armoire 
est équipée d'une porte transparente.

 - Armoires avec une hauteur de 1850 mm sont livrées 
standard avec un socle de 100 mm. 
En option : socles de 100 et 200 mm.

Ces armoires murales et sur socle sont en tôle d'acier 
et répondent aux exigences imposées aux bâtiments 
tertiaires, et industriels. Elles sont de classe II et ont 
un degré de protection IP55. 



 2.09

E
nv

el
op

p
es

03 0401
Montage murale amélioré
Les pattes de fixation
fournies standard,  
garantissent une fixation 
horizontale ou
verticale murale sûre. 

02
Une poignée esthétique
Une poignée escamotable 
plus esthétique peut être 
équipée d'un barillet à clé.

Tiges de charnières  
imperdables
Les nouvelles charnières de 
porte sont munies de tiges 
imperdables et peuvent être 
déverrouillées sans outils.

05 07
Verrouillage  
supplémentaire
Les armoires à partir de 
1050 mm de largeur sont 
équipées d'une double porte 
qui s' ouvrent simultanément. 
Un verrou supplémentaire 
est prévu.

Socles robustes
Les panneaux avants  
et arrières sont amovibles 
pour faciliter le déplacement 
de l'armoire à l'aide d'une 
transpalette.

06 08
Positions numérotées  
des montants
Afin de faciliter le montage, 
les positions des montants 
sont numérotées.

Des rivets filetés
Les panneaux supérieurs et 
inférieurs sont équipés de 
rivets taraudés M8. 
Ceux-ci permettent de fixer 
les anneaux de levage ainsi 
que le socle.

Expert tips

Plus d'entrées de câbles 
Les armoires de profondeur 
de 400 mm sont munies 
d'une 2ème rangée d'entrées 
de câbles en haut et en bas. 
Les prédécoupes latérales 
sont également plus grand 
qu'avant.
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univers
Armoires murales métalliques IP55

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

 - Classe de protection II.
 - Profondeur 275 / 400 mm pour appareils jusqu'à 630 A.
 - Installation à l'intérieur.
 - Fermeture à trois points.
 - Revêtement époxy, couleur RAL 7035 (gris clair).

 - Tôle d'acier, épaisseur 1,5 mm.
 - Pattes de fixation incluses.
 - Porte pleine.
 - Normes : EN 61439-1, -2, -3; DIN VDE 0660 partie 600-1, -2, -3.

Type d'armoire Armoire murale

Degré de protection IP55

Classe de protection II t

Profondeur en mm 275

Couleur RAL 7035

Avec entrés de câbles En haut et en bas Rails de montage
1 set = 2 rails

Hauteur (mm) Travées Largeur (mm) Modules Réf. Réf.
500 300

550
800
1050
1300

30
48
68
96
116

FR31S
FR32S
FR33S
FR34S
FR35S

UN03A

650 300
550
800
1050
1300

30
72
102
144
174

FR41S
FR42S
FR43S
FR44S
FR45S

UN04A

800 300
550
800
1050
1300

40
96
136
192
232

FR51S
FR52S
FR53S
FR54S
FR55S

UN05A

950 300
550
800
1050
1300

50
120
170
240
290

FR61S
FR62S
FR63S
FR64S
FR65S

UN06A

1100 300
550
800
1050
1300

60
144
204
288
348

FR71S
FR72S
FR73S
FR74S
FR75S

UN07A

1250 300
550
800
1050
1300

70
168
238
308
406

FR81S
FR82S
FR83S
FR84S
FR85S

UN08A

1400 300
550
800
1050
1300

80
192
272
384
464

FR91S
FR92S
FR93S
FR94S
FR95S

UN09A

Profondeur en mm 400

Hauteur (mm) Travées Largeur (mm) Modules Réf. Réf.
1400 550

800
1050

192
272
384

FR92H
FR93H
FR94H

UN09A
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

univers
Armoires sur socle métalliques IP55

 - Classe de protection II.
 - Pour appareils jusqu'à 630 A.
 - Installation à l'intérieur.
 - Profondeur 275 / 400 mm.
 - Hauteur 1850 mm.
 - Revêtement époxy, couleur RAL 7035 (gris clair).
 - Passe-câbles FZ402 en haut, ouvert en bas.

 - Fourni avec socle monté de 100 mm.
 - Porte pleine ou transparente.
 - Afin de garantir le degré de protection IP55, il faut utiliser les plaques 
passe-câbles en bas.

 - Normes : EN 61439-1, -2, -3; DIN VDE 0660 partie 600-1, -2, -3.

Type d'armoire Armoire sur socle

Degré de protection IP55

Profondeur en mm 275 / 400

Couleur RAL 7035

Avec entrés de câbles En haut

Porte pleine
avec socle
100 mm

Porte transparente
avec socle
100 mm

Rails de montage
1 set = 2 rails

Hauteur / profondeur (mm) Travées Largeur (mm) Modules Réf. Réf. Réf.
1850 / 275 300

550
800
1050
1300
1550

110
264
374
528
638
792

FR21S1
FR22S1
FR23S1
FR24S1
FR25S1
FR26S1

FR22L1
FR23L1
FR24L1
FR25L1
FR26L1

UN12A

1850 / 400 300
550
800
1050
1300
1550

110
264
374
528
638
792

FR21H1
FR22H1
FR23H1
FR24H1
FR25H1
FR26H1

FR22U1
FR23U1
FR24U1
FR25U1
FR26U1

UN12A



 2.12

univers
Armoires murales IP55, profondeur 275 mm

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

 - Classe de protection II.
 - Pour appareils jusqu'à 630 A.
 - Installation à l'intérieur.
 - Fermeture à trois points.

 - Tôle d'acier, épaisseur 1,5 mm.
 - Revêtement époxy, couleur: RAL 7035 (gris clair).
 - Pattes de fixation inclus.
 - Normes: EN 61439-1, -2, -3; DIN VDE 0660 partie 600-1, -2, -3.

Hauteur Largeur Profondeur Réf.

500 mm 300 mm 275 mm FR31S

500 mm 550 mm 275 mm FR32S

500 mm 800 mm 275 mm FR33S

500 mm 1050 mm 275 mm FR34S

500 mm 1300 mm 275 mm FR35S

Hauteur Largeur Profondeur Réf.

650 mm 300 mm 275 mm FR41S

650 mm 550 mm 275 mm FR42S

650 mm 800 mm 275 mm FR43S

650 mm 1050 mm 275 mm FR44S

650 mm 1300 mm 275 mm FR45S

Hauteur Largeur Profondeur Réf.

800 mm 300 mm 275 mm FR51S

800 mm 550 mm 275 mm FR52S

800 mm 800 mm 275 mm FR53S

800 mm 1050 mm 275 mm FR54S

800 mm 1300 mm 275 mm FR55S

Hauteur Largeur Profondeur Réf.

950 mm 300 mm 275 mm FR61S

950 mm 550 mm 275 mm FR62S

950 mm 800 mm 275 mm FR63S

950 mm 1050 mm 275 mm FR64S

950 mm 1300 mm 275 mm FR65S

Hauteur Largeur Profondeur Réf.

1100 mm 300 mm 275 mm FR71S

1100 mm 550 mm 275 mm FR72S

1100 mm 800 mm 275 mm FR73S

1100 mm 1050 mm 275 mm FR74S

1100 mm 1300 mm 275 mm FR75S

Hauteur Largeur Profondeur Réf.

1250 mm 300 mm 275 mm FR81S

1250 mm 550 mm 275 mm FR82S

1250 mm 800 mm 275 mm FR83S

1250 mm 1050 mm 275 mm FR84S

1250 mm 1300 mm 275 mm FR85S

Hauteur de l'armoire 500 mm

Hauteur de l'armoire 650 mm

Hauteur de l'armoire 800 mm

Hauteur de l'armoire 950 mm

Hauteur de l'armoire 1100 mm

Hauteur de l'armoire 1250 mm

FR32S

FR42S

FR52S

FR62S

FR72S

FR82S
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

univers
Armoires murales IP55, profondeur 275 / 400 mm

Hauteur Largeur Profondeur Réf.

1400 mm 300 mm 275 mm FR91S

1400 mm 550 mm 275 mm FR92S

1400 mm 800 mm 275 mm FR93S

1400 mm 1050 mm 275 mm FR94S

1400 mm 1300 mm 275 mm FR95S

Hauteur de l'armoire 1400 mm

FR92S

Hauteur Largeur Profondeur Réf.

1400 mm 550 mm 400 mm FR92H

1400 mm 800 mm 400 mm FR93H

1400 mm 1050 mm 400 mm FR94H

Hauteur de l'armoire 1400 mm

FR92H
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 - Classe de protection II.
 - Pour appareils jusqu'à 630 A.
 - Installation intérieure.
 - Hauteur 1850 mm (avec socle : 1950 mm).
 - Revêtement époxy, couleur : RAL 7035 (gris clair).
 - Passe-câbles FZ402 en haut, ouverte en bas. 

 - Fournie avec socle monté de 100 mm.
 - Porte pleine ou transparente.
 - Afin de garantir le degré de protection IP55, il faut utiliser les plaques 
passe-câbles en bas.

 - Normes : EN 61439-1, -2, -3; DIN VDE 0660 partie 600-1, -2, -3.

Hauteur Largeur Profondeur Réf.

1950 mm 300 mm 275 mm FR21S1

1950 mm 550 mm 275 mm FR22S1

1950 mm 800 mm 275 mm FR23S1

1950 mm 1050 mm 275 mm FR24S1

1950 mm 1300 mm 275 mm FR25S1

1950 mm 1550 mm 275 mm FR26S1

Hauteur Largeur Profondeur Réf.

1950 mm 550 mm 275 mm FR22L1

1950 mm 800 mm 275 mm FR23L1

1950 mm 1050 mm 275 mm FR24L1

1950 mm 1300 mm 275 mm FR25L1

1950 mm 1550 mm 275 mm FR26L1

Hauteur de l'armoire 1850 mm, porte pleine + socle 100 mm

Hauteur de l'armoire 1850 mm, porte transparente + socle 100 mm

FR22S1

FR22L1

Hauteur de l'armoire 1850 mm, porte pleine + socle 100 mm

Hauteur de l'armoire 1850 mm, porte transparente + socle 100 mm

FR21H1

FR22U1

Hauteur Largeur Profondeur Réf.

1950 mm 300 mm 400 mm FR21H1

1950 mm 550 mm 400 mm FR22H1

1950 mm 800 mm 400 mm FR23H1

1950 mm 1050 mm 400 mm FR24H1

1950 mm 1300 mm 400 mm FR25H1

1950 mm 1550 mm 400 mm FR26H1

Hauteur Largeur Profondeur Réf.

1950 mm 550 mm 400 mm FR22U1

1950 mm 800 mm 400 mm FR23U1

1950 mm 1050 mm 400 mm FR24U1

1950 mm 1300 mm 400 mm FR25U1

1950 mm 1550 mm 400 mm FR26U1

univers
Armoires sur socle IP55, profondeur 275 / 400 mm

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Désignation Réf.

Socle, univers, 100 x 300 x 275 mm FZ631A

Socle, univers, 100 x 550 x 275 mm FZ632A

Socle, univers, 100 x 800 x 275 mm FZ633A

Socle, univers, 100 x 1050 x 275 mm FZ634A

Socle, univers, 100 x 1300 x 275 mm FZ635A

Socle, univers, 100 x 1550 x 275 mm FZ636A

Désignation Réf.

Socle, univers, 100 x 300 x 400 mm FZ651A

Socle, univers, 100 x 550 x 400 mm FZ652A

Socle, univers, 100 x 800 x 400 mm FZ653A

Socle, univers, 100 x 1050 x 400 mm FZ654A

Socle, univers, 100 x 1300 x 400 mm FZ655A

Socle, univers, 100 x 1550 x 400 mm FZ656A

Désignation Réf.

Socle, univers, 200 x 300 x 275 mm FZ641A

Socle, univers, 200 x 550 x 275 mm FZ642A

Socle, univers, 200 x 800 x 275 mm FZ643A

Socle, univers, 200 x 1050 x 275 mm FZ644A

Socle, univers, 200 x 1300 x 275 mm FZ645A

Socle, univers, 200 x 1550 x 275 mm FZ646A

Désignation Réf.

Socle, univers, 200 x 300 x 400 mm FZ661A

Socle, univers, 200 x 550 x 400 mm FZ662A

Socle, univers, 200 x 800 x 400 mm FZ663A

Socle, univers, 200 x 1050 x 400 mm FZ664A

Socle, univers, 200 x 1300 x 400 mm FZ665A

Socle, univers, 200 x 1550 x 400 mm FZ666A

Désignation Réf.

Rail de fixation, univers, 1 travée FZ7801

Rail de fixation, univers, 2 travées FZ7811

Rail de fixation, univers, 3 travées FZ7821

Rail de fixation, univers, 4 travées FZ8441

Rail de fixation, univers, 5 travées FZ8451

Rail de fixation, univers, 6 travées FZ8461

Désignation Réf.

Pour socle, hauteur 100 mm FZ801A

Pour socle, hauteur 200 mm FZ801B

Socles, profondeur 275 mm, hauteur 100 mm, RAL 9005

Socles, profondeur 400 mm, hauteur 100 mm, RAL 9005

Socles, profondeur 275 mm, hauteur 200 mm, RAL 9005

Socles, profondeur 400 mm, hauteur 200 mm, RAL 9005

Rail de fixation pour socles

Set de 2 équerres pour rail de fixation dans le socle

FZ631A

FZ651A

FZ641A

FZ661A

FZ801A

FZ714

Désignation Réf.

Kit de liaison pour socles, univers FZ714

Kit de liaison pour l'assemblage de 2 socles superposés

FZ7801

univers
Accessoires pour armoires univers IP55

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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FZ506

FZ775A

FZ721

Goulottes de jonctions horizontales

Couleur : RAL 9010
- assure la jonction entre l'armoire et la goulotte verticale
- dimensions : h. 195 mm x p. 155 mm

Désignation Réf.

Goulotte de jonction, 2 travées, RAL 9010 FZ442

Goulotte de jonction, 3 travées, RAL 9010 FZ443

Goulotte de jonction, 4 travées, RAL 9010 FZ444

Désignation Réf.

Serrure avec clé n° 1242E FZ506

Serrure avec clé n° 405 FZ519

Serrure avec clé n° 455 FZ520

Serrure carrée, 8 mm MES-PHZ4K8

Serrure triangulaire, 7 mm MES-PHZ3K7

Serrure à double barre, 3 mm MES-PHZDB3

Désignation Réf.

Kit de liaison, vertical, 1 travée FZ771A

Kit de liaison, vertical, 2 travées FZ772A

Kit de liaison, vertical, 3 travées FZ773A

Kit de liaison, vertical, 4 travées FZ774A

Kit de liaison, vertical, 5 travées FZ775A

Kit de liaison, vertical, 6 travées FZ776A

Désignation Réf.

Kit de liaison horizontal pour armoires 275 mm FZ721A

Kit de liaison horizontal pour armoires 400 mm FZ721B

Désignation Réf.

Poignée escamotable pour armoires IP55 FZ537

FZ537

Poignée escamotable (comme prise de rechange)

Serrure avec clé pour poignée FZ537

Kit de liaison vertical, profondeur 275 et 400 mm

Kit de liaison horizontal, profondeur 275 ou 400 mm

- peuvent être munies de serrures n° 1242E, 405, 455

FZ353

univers
Accessoires pour armoires univers IP55

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

MES-PHZ3K7
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Anneaux de levage M8

- pour lever des armoires univers IP55
- set = 4 anneaux

Désignation Réf.

Anneaux de levage FZ831

FZ831

Pattes de fixation murale (pièces de rechange)

- livrées avec l'armoire
- set = 4 pattes

Désignation Réf.

Pattes de fixation murale FZ829

Profilés de câblage pour porte 

Plaques de montage

- pour la fixation des goulottes de câblage

- tôle d'acier, galvanisé
- peut être utilisé sans rails de fixation
- matériel de fixation inclus

Désignation Réf.

Profilés de câblage, 250 mm FZ739A

Profilés de câblage, 500 mm FZ739B

Profilés de câblage, 750 mm FZ739C

FZ829

FZ739A

UZ21MP

Désignation Réf.

Plaques de montage, 1800 x 250 mm (H x L) UZ21MP

Plaques de montage, 1800 x 500 mm (H x L) UZ22MP

Plaques de montage, 1800 x 750 mm (H x L) UZ23MP

Plaques de montage, 1800 x 1000 mm (H x L) UZ24MP

Plaques de montage, 1800 x 1250 mm (H x L) UZ25MP

univers
Accessoires pour armoires univers IP55

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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FZ402

FZ404

FZ406M

FZ435A

FZ417

FZ448

Plaque entrées de câbles pour prédécoupes latérales

Désignation Réf.

Plaque latérale en PVC FZ448

Plaque passe-câbles

Plaque passe-câbles sans prédécoupes

Plaques passe-câbles en PVC avec prédécoupes et joint IP55

Entrées :
- 24 x 9 jusqu'à 11,5 mm diamètre du câble
- 12 x 11 jusqu'à 16 mm diamètre du câble
- 4 x 12,5 jusqu'à 20 mm diamètre du câble
- 2 x 13 jusqu'à 27,5 mm diamètre du câble
- 2 x 16 jusqu'à 32 mm diamètre du câble
- 1 x 25 jusqu'à 50 mm diamètre du câble

Désignation Réf.

Plaque passe-câbles universelles FZ402

Désignation Réf.

Plaque passe-câbles, PVC FZ404

Désignation Réf.

Plaque passe-câbles, 15 x M20 ou 13 x M20 + 2 x M25 FZ406M

Plaque passe-câbles, 6 x M25 ou 6 x M25 + 2 x M32 FZ407M
Plaque passe-câbles, 2 x M25/32 + 1 x M50/63 FZ408M

Plaque de fermeture en PVC

- plaque de fermeture pour armoires profondeur 275 mm et 400 mm
- pour fermer les entrées de câbles inférieures lors de l'installation des armoires sur socle

Ouïes d'aération

- pour installation dans plaque passe-câbles FZ408M
- réduit le degré de protection vers IP2X
-livré par 2 pièces

Désignation Largeur Réf.

Plaque de fermeture pour entrée de câbles 250 mm FZ435A

Désignation Réf.

Ouïes d'aération, pour armoires univers IP55 FZ417

univers
Accessoires pour armoires univers IP55

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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FZ794

Supports pour renfort

- pour montage du renfort horizontal

- pour montage avec supports réf. FZ800B ou FZ800D

- pour retoucher les dommages de peinture

- FZ818 est auto-adhésif mais peut être vissé

Matériau : PVC

Désignation Réf.

Supports pour renfort, profondeur 275 mm FZ800B

Supports pour renfort, profondeur 400 mm FZ800D

FZ800B

UT21A

MES-LSTI7035

Renfort horizontal

Stylo pour retouches, RAL 7035

Porte-plan A4, auto-adhésif

Désignation Réf.

Renfort, largeur 250 mm UT21A

Renfort, largeur 500 mm UT21B

Renfort, largeur 750 mm UT21C

Renfort, largeur 1000 mm UT21D

Renfort, largeur 1250 mm UT21E

Renfort, largeur 1500 mm UT21F

Désignation Réf.

Stylo pour retouches, 12 ml, RAL 7035 MES-LSTI7035

Désignation Réf.

Porte-plan souple, transparent, DIN A4 FZ794

Porte-plan rigide, PVC, DIN A4 FZ818

Porte-plan rigide, métal, DIN A4 FZ710

VZ404

Kit de nettoyage

Désignation Réf.

Nettoyant pour surfaces en PVC VZ404

univers
Accessoires pour armoires IP55

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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univers
Armoires murales IP65 en polyester

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Armoires univers
 - Classe de protection II.
 - Degrée de protection : IP65; IK10.
 - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur.
 - Matériau : polyester renforcé de fibre de verre, 
insensible aux températures de -40 à + 110 °C.

 - Les versions peintes offrent une excellente 
protection contre les rayons UV.

 - Teinte : RAL 7035.
 - Fermeture à trois points.
 - Pattes de fixation incluses.
 - Normes : EN 61439-1, -2; NBN EN 61439-1, -2.

 X Choix de l'équipement, voir page 2.24
 X Unités d'équipement, voir page 2.26
 X Cotes d'encombrement, voir page 2.35

FL32SP

Hauteur Largeur x profondeur (mm) Emb. Réf. Réf. peinte 
anti-UV

Hauteur 500 mm 300 x 200 mm 1 FL31S
Hauteur 550 mm 600 x 300 mm 1 FL32S FL32SP
Hauteur 850 mm 600 x 300 mm 1 FL52S FL52SP

850 x 300 mm 1 FL53S FL53SP
Hauteur 1150 mm
les armoires univers sont livrées  
sans montants (voir page 2.31)

600 x 300 mm 1 FL72S FL72SP
850 x 300 mm 1 FL73S FL73SP
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FZ508

FZ795

FL863Z

FZ801

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Serrures
pour armoires univers IP65

remplacent le verrou d'origine

bouton-verrou avec serrure
à barillet et clés n° 1242E

1 FZ507

bouton-verrou avec serrure
à barillet et clés n° 405

1 FZ526

bouton-verrou avec serrure
à barillet et clés n° 455

1 FZ527

serrure carrée
7 mm, chromée, avec 1 clé

1 FZ503

serrure triangulaire
7 mm, chromée, avec 1 clé

1 FZ502

poignée escamotable avec
serrure à barillet et 2 clés
n° 1242E

1 FZ508

Porte-schémas rigide
métallique, adhésif

fixation sur porte,
pour notices format A4

1 FZ795

Pattes de fixation murale
en matière isolante,
pour armoires IP65

(comme pièces de rechange)

livrées avec vis de fixation et capuchons 
pour double isolation

1 set = 4 pattes

1 jeu FL863Z

Ecrous M6, à encastrer
pour armoires IP65

fixés dans les trous à l'intérieur de la porte, 
ils permettent le montage d'accessoires 
de câblage

1 set = 100 écrous

1 jeu FZ801

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

univers
Accessoires pour armoires univers IP65
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H=500-550 / L=300

UD21B3

UD01F1

H=500-550 / L=600

UD22B3

UD02F1

H=500 / L=800

UD22B3

UD02F1UD01F2

disj.x160

UK21A3

H=800 / L=800

UD22B3

UD22B3UE21D1

UD01F2 UD02F1
disj.160A

UK21A3

H=500 / L=1050

UD22B3

UD02F1

UD22B3

UD02F1

H=650 / L=550

UD32B3

UD02F1

H=800 / L=300

UD21B3

UD21B3

UD01F1

H=800 / L=550

UD22B3

UD22B3

UD02F1

H=1150 / L=850

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

UE21D2

UD21B3

UD01F2

int.250 A

UK 21S1

H=1400 / L=800

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

UE21D2

UD22B3UD21B

UD01F1
disj. diff

P250
UK31LH1F

UD11B3

H=1400 / L=1050

UG02E1

UE21D2

UE21D2

UD01F1UD01F2

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD21B3

UD21B3

UD21B3

UD21B3

UD21C2

int.250 A

UK21S1

H=1400 / L=550

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

H=650 / L=300

UD01F1

UD31B3

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD02F1

UD21B6

UD01F1

UD21A2

UD21A2

UD01F1

UK21A3

UD21C2

UD21A2

H=1100 / L=550

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

ha
ut

eu
r 

50
0 

m
m

IP44 :
FP31QS

UT91B + 
1 paire de 
montants 
UN03A

+ 20 z

IP44 :
FP32QS
IP55 :
FR32S
UT92B +
1 paire de 
montants 
UN03A

+ 48 z

IP44 :
FP33QS

IP55 :
FR33S
2 paires de 
montants 
UN03A
disj. x160
+ 48 z

IP55 :
FR34S
2 paires de 
montants
UN03A
+ UT92B
+ 96 z

1 travée
largeur 300 mm

2 travées
largeur 550 mm

3 travées
largeur 800 mm

4 travées
largeur 1050 mm

IP44 :
FP53QS
IP55 :
FR53S
2 paires de 
montants
UN05A
1 disjoncteur
x160
j. de b. 
+ UT92B 
+ 96 z

ha
ut

eu
r 

65
0 

m
m

IP44 :
FP41QS

UT91B +
1 paire de
montants 
UN04A

+ 30 z

IP44 :
FP42QS

IP55 :
FT42S
1 paire de 
montants
UN04A + 
UT92B
+ 72 z

ha
ut

eu
r 

80
0 

m
m

IP44 :
FP51QS

1 paire de 
montants 
UN05A + 
UT92B

+ 40 z

IP44 :
FP52QS

IP55 :
FR52S
1 paire de 
montants 
UN05A + 
UT92B

+ 96 z

IP44 :
FP73QS

IP55 :
FR73S

2 paires de 
montants 
UN07A
+ UT92B
1 interrupteur
250 A +
j. de b. 
+ 164 z

IP44 :
FP74QS

IP55 :
FR74S

3 paires 
de mont. 
UN07A
+ UT92B
1 disj. diff.
x160
+ 164 z
+ 51 z bornier 
vertical

ha
ut

eu
r 

11
00

 m
m

IP44 :
FP72QS

IP55 :
FR72S

1 paire de 
montants 
UN07A
+ UT92B

+ 144 z

IP44 :
FP93QS

IP55 :
FR93S

2 paires 
de mont. 
UN09A
+ UT92B

1 disj. diff.
x250 +
j. de b. 

+ 222 z

IP44 :
FP94QS

IP55 :
FR94S

3 paires 
de mont. 
UN09A
+ UT92B 
+ éclairage 
d'armoire
1 inter.
P250 +
2 j. de b.
+ 272 z

ha
ut

eu
r 

14
00

 m
m

IP44 :
FP92QS

IP55 :
FR92S

1 paire de 
montants 
UN09A
+ UT92B

+ 192 z

hagercad.professional :
Logiciels de conception et de chiffrage des  
enveloppes et des équipements, voir page 17.03

Connecteurs préfabriqués pour le 
raccordement des jeux de barres, 
voir page 2.27

Exemples d'équipements des armoires univers 

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Exemples d'équipements des armoires IP44, IP55 :

avec n° de réf. des armoires, des montants et des unités d'équipement à utiliser

connecteur de départ PE à prévoir :
réf.   UT91B - 1 travée
     UT92B - 2 travées
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H=1850 / L=550

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD32B3

UD02F1

H=1850 / L=800

UD22A5

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD21B6

UD02F1UD01F2

UD12B3

UD21C2

T.I.

UE21D2

UE21D2

disj. diff.
P250

UK31LH1F

H=500-550 / L=600

UD22B3

UD02F1

H=1850 / L=1050

UD22A5

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD22B6UD22B6

UD21B6

UD02F1UD02F2

UD12B3UD12B3

UE21D1UD21C2

T.I.
UK21R1

UD21A5

UD22B6

UE21D1

interr.
160 A

H=1850 / L=1300

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD11B3

UD02F1

UD12B3

UE21D3

UE21D3

UD21B6

UD01F2
2

UD11B3

UD21B6

UD21B6

UD21B6

UD21B6

UD21B6

UD01F1

UD22C2

diff. aut.
P630

UK41LH34F

UD41A2

UD41A2

UD41A2

H=800 / L=550

UD22B3

UD22B3

UD02F1

H=800 / L=800

UD22B3

UB22B3UE21D1

UD01F1 UD02F1
disj. P160

UK21LH0

H=1100 / L=550

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

H=1150 / L=850

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

UE21D2

UD21B6

UD01F2

int.250 A

UK21R1

Exemples d'équipements armoires IP55, IP65

ha
ut

eu
r 

18
50

 m
m

IP44 :
FP22SN2*

IP55 :
FR22H1

1 paire de 
montants 
UN12A
+ UT92B

+ 264 z

IP44 :
FP23SN2*

IP55 :
FR23H1

2 paires de 
montants 
UN12A
+ UT92B

1 disj. diff.
P250
J. de b. 
+ 222 z

IP44 :
FP24SN2*

IP55 :
FR24H1

2 paires de 
montants
UN12A +
1 paire de mon-
tants
UN07A +
1 traverse
UT12K
+ 2 x UT92B

1 interr.
160 A +
2 j. de b. 
+ 308 z

2 travées
largeur 550 mm

3 travées
largeur 800 mm

4 travées
largeur 1050 mm

ha
ut

eu
r 

18
50

 m
m

ha
ut

eu
r 

50
0 

/ 
55

0 
m

m
ha

ut
eu

r 
85

0 
m

m
ha

ut
eu

r 
11

50
 m

m

FR25H1

4 paires de 
montants 
UN12A
+ 2 x 
UT92B 
+ socle
FZ655

1 disj. diff.
400 A +
2 j. de b. +
borniers en
vertical 
+ 356 z

FL52S

1 paire
de montants
UN05A
+ UT92B

+ 96 z

FL53S

2 paires 
de montants 
UN05A
1 disj.
P160 +
jeu de barres 
+ 96 z

FL72S

1 paire
de montants
UN07A
+ UT92B

+ 144 z

FL73S

2 paires montants
UN07A
+ UT92B

1 interrupteur
250 A +
jeu de barres 
+ 144 z

armoire IP55 :
5 travées, larg. 1300 mm

armoire IP65 :
2 travées, larg. 600 mm 3 travées, larg. 850 mm

FL32S
1 paire de 
montants
UN03A
+ UT92B

+ 48 z

Exemples d'équipements des armoires univers 

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

*: ces références sont livrées avec un socle de 100 mm monté. Hauteur totale: 1950 mm.

Exemples d'équipements des armoires IP44, IP55 :

avec n° de réf. des armoires classe II, des montants et des unités d'équipement à utiliser

connecteur de départ PE :
réf. UT91B - 1 travée
réf. UT92B - 2 travées
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160 A : 
UK21R1

250/400 A :
UK21S1

univers
Guide de choix unités d'équipement

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

1 travée 2 travées 1 travée 1 travée

P250 
+bloc diff.
UK31LH1F* 
UK31LH1FM*

160 A : 
UE21D1
250 A : 
UE21D2

400 A : 
UE21D3

x160 
UK21A3

P160 :
UK21LH0

P250 :
UK21LH1 
UK21LH1M*

Unités 
d’équipe-
ment

Largeur  
en travée
de 250 mm

Hauteur :
75 mm

150 mm

225 mm

300 mm

450 mm

600 mm P630+bloc.diff 
UK41LH34F*

-  pour interrupteur HA 
de 160 à 630 A

Unité jeu de 
barres
-  pour distribution 

tétrapolaire

 page 5.04

x160
P160, P250  
et x630 / P630

pages 5.08  
à 5.20

page 5.31 page 2.27

2 travées

x160
UK22A2

630 A :  
UK42T1

P250
UK31LH1 
P630
UK31LH34
UK31LH34M*

630 A :
UE31D6

Pour appareils de tête :

-  pour disjoncteurs et
interrupteurs h3 et h3+ 

P160 :
UK22LH0

P250 :
UK22LH1 
UK22LH1M

HI452, 454, 456 
(160, 250, 400 A)  
UK22U1

Pour inverseurs  
de source

2 travées

HI458
(630 A)
UK32U1

* F = avec bloc diff. / M = motorisé

1 travée

Pour appareils
modulaires

1 x 10 0 
UD11B3

1 x 10 0 
UD11B4

2 x 10 0 (1) 

UD21B3

2 x 10 0 (2)
UD21B6

3 x 10 0 
UD31B3

page 4.02page 5.33

2 travées

1 x 24 0 
UD12B3

1 x 24 0 
UD12B4

2 x 24 0 (1)

UD22B3

2 x 24 0 (2) 
UD22B6

3 x 24 0 
UD32B3

(1) sans goulottes de 
câblage
(2) avec goulottes de 
câblage

x630
UK31C2

x630+bloc.diff + 

UK41C3*
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Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

* plastrons d'extrémités livrés par 2 : une unité en partie haute et une unité en partie basse de l'armoire.

3 travées

1 x 40 0 
UD13B2

2 travées

UD21C2

1 travée 2 travées 1 travée 1 travée 2 travées 1 travée

UD01F1*

UD01F2*
avec terre12x6 mm

UD11F1 UD12F1

UD11F4

Pour borniers et app. modulaires
sur rails DIN horizontaux
Pour borniers (uniquement)

Pour appareils spéciaux
à monter sur grille ou sur 
plaque pleine

Pour borniers
sur rail DIN  
vertical:

Pour fermer 
les emplacements  
non équipés :
- plastrons d’extrémités
-  travées réservées au

passage de gaines, ...

UD02F1*

UD02F2*
avec terre12x6 mm

UD12F4

1x _ 
(1x9 0) + 10 0 
UD21G1

2x _ 
(2x9 0) 
UD21A5

1 x _ 
(1 x 22 0) + 24 0 
UD22G1

2 x _ 
(2 x 22 0)
UD22A5

1 x 17 0

UD21A2 UD22C2 UD21F1 UD22F1

UD31F1UD31C1
(plaque pleine)

UD32F1UD32C1
(plaque pleine)

page 3.06 page 3.06 page 5.29 page 2.29

1 x 34 0 
UD41A2 UD41F1 UD42F1UD42C1

(plaque pleine)

univers
Guide de choix unités d'équipement

UG02E1N

éclairage d'armoire
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Unités d'équipement pour appareils de tête
- pour disjoncteurs et interrupteurs boîtiers moulés h3 : x160 et h3+: P160, P250, 

x630, P630  (voir pages 5.04 à 5.20)
- pour interrupteurs sectionneurs HA de 160 à 630 A (voir page 5.31)

Les unités UK21A3 et UK22A2 permettent de combiner sur la même rangée,
des appareils x160 en commande directe (1) avec l'appareillage modulaire,
moyennant la rehausse HYA036H.

(1) avec (ou sans) bloc différentiel

Désignation Caractéristiques Hauteur Largeur 
250 mm

Réf.

Largeur
500 mm

Réf. 

Kits d'équipement pour disjoncteurs 
et interrupteurs 

pour appareils x160

avec ou sans bloc différentiel
- à commande directe ou débrochable

300 mm UK21A3 UK22A2

pour appareils P160

appareil seul sans bloc différentiel
- à commande directe ou débrochable

300 mm  UK21LH0  UK22LH0

pour appareils P250

- appareil seul sans bloc différentiel 300 mm  UK21LH1  UK22LH1

- à commande directe ou débrochable 450 mm  UK31LH1 -

- à commande motorisée 300 mm  UK21LH1M  UK22LH1M
appareil avec bloc différentiel
- à commande directe ou débrochable

450 mm  UK31LH1F -

appareil avec bloc différentiel
- à commande motorisée

450 mm  UK31LH1FM -

pour appareils P630

appareil seul sans bloc différentiel
- à commande directe ou débrochable

450 mm  UK31LH34 -

- à commande motorisée 450 mm  UK31LH34M -

appareil avec bloc différentiel 600 mm  UK41LH34F -

Désignation Caractéristiques Hauteur Largeur 
250 mm

Réf.

Largeur
500 mm

Réf. 

Unités d'équipement pour 
interrupteurs sectionneurs HA

pour interrupteurs 160 A : 
HA452

300 mm UK21R1 -

pour interrupteurs 250, 400 A : 
HA454, HA457

300 mm UK21S1 -

pour interrupteurs 630 A : 
HA458

600 mm - UK42T1

Désignation Caractéristiques Hauteur Largeur
500 mm

Réf. 

Unités d'équipement pour 
inverseurs de source HI

pour inverseurs HI452, 454, 456
(160, 250, 400 A)

300 mm  UK22U1

pour inverseur HI458
(630 A)

450 mm  UK32U1

UK21A3

UK22LH1

UK31LH1F

UK21R1

UK22U1

univers
Unités d'équipement pour appareils de tête jusque 630 A

pour appareils x630

appareil seul sans bloc différentiel
- à commande directe ou débrochable

450 mm -

appareil avec bloc différentiel 600 mm -

UK31C2

UK41C3
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Unités jeu de barres en cuivre de 160, 250, 400 et 630 A
Elles assurent la distribution tétrapolaire de puissance dans les armoires univers.
Elles sont livrées complètes, prémontées, avec la visserie permettant de réaliser  
la connexion arrivée et départ.

En plus du plastron opaque en matière isolante, ces unités comportent un écran 
transparent pour éviter les contacts directs lors de travaux sous tension avec 
plastrons démontés. Une gamme complète de connecteurs permet d'assurer 
la liaison électrique entre les appareils de tête et le jeu de barres.

Désignation Caractéristiques In Hauteur Réf. 

Unités d’équipement avec jeu de 
barres tétrapolaires

livrées avec : 
- 2 supports isolants,
- 1 écran transparent,
-  4 chevalets de fixation du plastron,
- 1 plastron plein isolant
- 1 sachet de vis de raccordement

avec barres cu. 25 x 4 mm

11 points de connexion taraudés M5, 
2 perçages Ø 8,5 pour dérivations

160 A 300 mm UE21D1

avec barres cu. 25 x 4 mm

11 points de connexion taraudés M5, 
2 perçages Ø 8,5 pour dérivations

250 A 300 mm UE21D2

avec barres cu. 25 x 6 mm

11 points de connexion taraudés M5, 
2 perçages Ø 8,5 pour dérivations

400 A 300 mm UE21D3

avec barres cu. 32 x 10 mm

25 points de connexion taraudés M5, 
2 perçages Ø 10 pour dérivations

630 A 450 mm UE31D6

Désignation Pour types d’appareils Unités 
jeu de barres 

Réf. 

Connecteurs de liaison

appareils de tête vers jeu
de barres

1 jeu = 4 pièces
(uniquement lorsque le boîtier moulé se 
trouve au dessus du jeu de barres)

interrupteurs HA452 UE21D1 UM92E

HA454 UE21D2 UM92P

HA457 UE21D3 UM92P

boîtiers moulés 
(sans bloc diff.)
- commande directe P250 (250 A) UE21D2  UM92LH1

P630/x630 (400 A) UE21D3  UM92LH4

P630/x630 (630 A) UE31D6  UM92S

Désignation Caractéristiques  Réf. 

Connecteurs

pour interconnexion de 2 jeux de barres  
160 à 400 A

4 barres en cuivre 6 x 25 x 80 mm UM92H

Choix des unités avec jeu de barres et des connecteurs de liaison :

UE21D3

UM92E

UM92H

univers
Unités d'équipement pour jeu de barres jusqu'à 630 A et connexions

In Appareil de tête 
disjoncteur,
interrupteur

Unité de montage Unité jeu de barres Connecteurs de liaison

cde directe cde débrochable

125 A 
160 A

x160 UK21A3
UK22A2

UE21D1
KJ01D
(sur rail DIN)

- -

P160 UK21LH0
UK22LH0

160 A 
250 A

HA452 UE21R1 UE21D1 UM92E UM92E

HA454 UK21S1 UE21D2 UM92P UM92P

P250 UK21LH1
UK21LH1M
UK31LH1
UK31LH1FM

UE21D2 UM92LH1
sans bloc diff.

UM92LH1 
sans bloc diff.

400 A HA457 UK21S1 UE21D3 UM92P UM92P

630 A x630, P630 UK31LH34
UK41LH34F

UE21D3 (400 A) 
UE31D6 (630 A)

UM92R1
-

UM92D1
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Unités d'équipement pour appareils modulaires
Ces unités sont disponibles en hauteurs 150, 225, 300 et 450 mm, 1 à 3 rangées,
en 1 travée (10 et 12 0 / rangée) jusque 3 travées (40 0 / rangée). 
Elles sont équipées de rails DIN fixes pour appareils épaulement 44 mm. 
L'entraxe entre rails est de 150 mm, pouvant être porté à 225 mm pour des 
utilisations spécifiques (répartiteur multifiches, départs directs ...).

Ces unités peuvent recevoir les accessoires de circulation de filerie (goulottes
horizontales, bracelets guide-fils verticaux au pas de 75 mm). 
Les unités UD21B6 et UD22B6 sont livrées d'origine avec goulottes de câblage, 
y compris avec bande de marquage.
Des plastrons de rechange sont disponibles sur demande.

Désignation Caractéristiques Hauteur Réf. 

Unités d'équipement pour appareils 
modulaires

livrées avec bandes de marquage

1 travée : largeur 250 mm

1 rangée : 1 x 12 0 150 mm UD11B1

1 rangée : 1 x 10 0 150 mm UD11B3

225 mm UD11B4

2 rangées : 2 x 10 0

- sans goulotte de câblage 300 mm UD21B3
- avec goulotte de câblage 300 mm UD21B6

3 rangées : 3 x 10 0 450 mm UD31B3

Unités d'équipement pour appareils 
modulaires

livrées avec bandes de marquage

2 travées : largeur 500 mm

1 rangée : 1 x 24 0 150 mm UD12B3

225 mm UD12B4

2 rangées : 2 x 24 0

- sans goulotte de câblage 300 mm UD22B3

- avec goulotte de câblage 300 mm UD22B6

3 rangées : 3 x 24 0 450 mm UD32B3

Unités d'équipement pour appareils 
modulaires

livrées avec bandes de marquage

3 travées : largeur 750 mm

1 rangée : 1 x 40 0 150 mm UD13B2

Unités d'équipement pour borniers 1 travée : largeur 250 mm

2 rangées : 2 x 9 0 300 mm UD21A5

réglables en profondeur

Unités d'équipement pour borniers 
et appareils modulaires

2 rangées : 1 x 9 0, 1 x 10 0 300 mm UD21G1

1 rail fixe et 1 rail réglable en profondeur

Unités d'équipement pour borniers 1 rail vertical 17 0 300 mm UD21A2

livrées avec accessoires de câblage 1 rail vertical 34 0 600 mm UD41A2

Unités d'équipement pour appareils 
spéciaux :
- 1 platine perforée, réglable en profondeur
- écrous-clips et visserie

platine perforée : l. 165 x h. 235 mm 300 mm UD21C2

Unités d'équipement pour borniers 2 travées : largeur 500 mm

2 rangées : 2 x 22 0 300 mm UD22A5

réglables en profondeur

Unités d'équipement pour borniers 
et appareils modulaires

2 rangées : 1 x 22 0, 1 x 24 0 300 mm UD22G1

1 rail fixe et 1 rail réglable en profondeur

Unités d'équipement pour appareils 
spéciaux :
- 1 platine perforée, réglable en profondeur
- écrous-clips et visserie

platine perforée : l. 415 x h. 235 mm 300 mm UD22C2

univers
Unités d'équipement pour app. modulaires et non modulaires

UD11B3

UD31B3

UD12B3

UD21A5

UD21A2

UD21C2

UD22G1

UD22C2
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Unités avec plastrons pleins
Les plastrons d‘extrémités permettent un meilleur épanouissement des câbles lors
du câblage et la possibilité de fixer un connecteur départ de terre UT91B / UT91S
ou UT92B / UT92S.
Pour fermer les emplacements sans équipement :
- travées réservées aux passages de gaines, …,
- emplacements de réserve.

Les unités de 1 travée peuvent également recevoir 2 traverses UZ01D1 pour  
montage d‘appareils divers.

UD01F1

UD11F4

UD22F1

univers
Unités d'équipement avec plastrons pleins, plaques de montage et éclairage LED

Désignation Caractéristiques Hauteur Largeur 
250 mm

Réf.

Largeur
500 mm

Réf. 

Unités avec plastrons pleins plastrons d'extrémités :
(1 set de 2 plastrons)

75 mm UD01F1 UD02F1

Plastrons d'extrémités avec 
1 x bornier de terre :
12 x 6 mm (KS70A)
(1 set de 2 plastrons) 

75 mm UD01F2 UD02F2

pour emplacements non équipés 150 mm UD11F1 UD12F1

225 mm UD11F4 UD12F4

300 mm UD21F1 UD22F1

450 mm UD31F1 UD32F1
600 mm UD41F1 UD42F1

Unité d'équipement  
avec éclairage LED
pour éclairage des armoires
livrées avec 2 plastrons

bandeau à LED double, 5 W, 400 
lumen, câble de 2 m, interrupteur 
intégré et fixation magnétique

75 mm - UG02E1N

Désignation Caractéristiques Hauteur Réf. 

Kits d'équipement avec plaque 
de montage pleine
pour appareils spécifiques

Ces kits comprennent 1 plaque de 
montage pleine, réglable en profondeur

1 travée, largeur 250 mm
dim. plaque de montage :
390 x 194 mm

450 mm UD31C1

2 travées, largeur 500 mm
dim. plaque de montage :
390 x 444 mm

450 mm UD32C1

2 travées, largeur 500 mm
dim. plaque de montage : 
540 x 444 mm

600 mm UD42C1

Unité d'équipement
pour le maintien des câbles d'arrivée, 
réglable en profondeur

1 travée, largeur 250 mm 150 mm UG11A1

UG02E1N

UD31C1
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UZ01D1

UZ01B3

HYA036H

JP003

JE001

UT12L

UT12K

Traverse de montage
Permet la fixation d‘appareils non modulaires sous le plastron plein.

Caractéristiques Emb. Réf.

traverse percée, taraudée M5 au pas de 25 mm, 
pour unité plastron plein,
1 travée

(1 set = 2 traverses)

1 set UZ01D1

Caractéristiques Emb. Réf.

pour 1 travée 1 UZ01B3

pour 2 travées 1 UZ02B3

Caractéristiques long. Emb. Réf.

sécables par 1/2 z 10 z 10 JP003

24 z 10 JP002

Caractéristiques long. Emb. Réf.

comprend :
-  porte-étiquette transparent adhésif, 10 z 10 JE001

- étiquette de marquage 24 z 10 JE003

Caractéristiques largeur Emb. Réf.

pour placer les appareils modulaires à épaulement standard, montés 
sur le même rail que les disjoncteurs ou interrupteurs modulaires < 160 A

3 x 6 z 1 HYA036H

Caractéristiques Emb. Réf.

à utiliser entre 2 travées lors d'un équipement des montants hors armoire 20 UT12L

Caractéristiques largeur Emb. Réf.

1 travée 1 travée

rail-traverse montant  

500 mm
(pour reprise  
de 2 travées à 2 x 1 
travée)

1 set UT12K

750 mm 1 set UT12M

Rehausse 30 mm
Pour appareils modulaires.
Livrées : 3 rehausses de 25 x 106 mm

Obturateurs en bande
Pour condamner 1 rangée.

Bandes de marquage
Pour plastrons.

Brides de liaison
Permet de relier 2 montants.

Rail traverse
1 set comprend : - 2 rails,
                            - vis de fixation pour les rails (pour solidariser l'ensemble des montants et pour former un châssis amovible)

Rail DIN symétrique
Pour unités plastron plein. 
Permet la fixation d’appareils modulaires sous les plastrons pleins 1 et 2 travées, réglable en profondeur.

univers 
Accessoires pour unités d'équipement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Désignation Caractéristiques Armoires
hauteur :

Emb. Réf.

Montants
Pour toutes les armoires univers, en acier profilé 
prépercé pour recevoir les unités d'équipement
et accessoires univers.
Livrés avec vis de fixation sur les écrous-clips  
des armoires. Pour montants centraux :  
(entre 2 travées), utiliser 2 montants.

(1 paire = 2 montants)

pour armoires : IP44/IP55/IP65 500 mm
550 mm

3 paires UN03A

IP44/IP55 650 mm 3 paires UN04A
IP44/IP55/IP65 800 mm

850 mm
3 paires UN05A

IP55 950 mm 3 paires UN06A
IP44/IP55/IP65 1100 mm

1150 mm
3 paires UN07A

IP55 1250 mm 3 paires UN08A
IP44/IP55 1400 mm 3 paires UN09A
IP44/IP55 1850 mm 3 paires UN12A

Tournevis PZ 2
Pour vis auto taraudeuses de fixation des unités 
d'équipement

tournevis à embout magnétique
interchangeable, POZIDRIV n° 2, 
l'outil est idéal pour la fixation des 
unités d'équipement

1 JZ016

Adaptateur pour grand et petit guide-fils 20 UZ01V1

Couvercle vertical
pour guide-fils UZ25V1 et UZ25V2

fixation à clips, long. 2 m 20 UT50C

Vis de rechange -  pour fixation des unités 
d'équipement sur montants

100 UZ100

- pour plastrons univers 1 UZ06A1

Guide-fils grand

Guide-fils petit

permet de réaliser un câblage vertical, 
fixation sur montants au pas de 75 
mm, livré avec vis de fixation. Permet 
de réaliser un câblage horizontal avec 
adaptateur UZ01V1.

8 sets UZ25V1
8 sets UZ25V2

Goulotte de câblage horizontale
largeur 31 mm, hauteur 73 mm
livrée avec couvercle, 2 supports + vis

1 travée
longueur 250 mm

1 UZ51A1

2 travées
longueur 500 mm

1 UZ52A1

Supports de fixation
Pour la fixation de la goulotte horizontale sur les 
montants d'armoire à différents niveaux.  
Livré avec vis.

1 set UZ50A1

UN03A

UZ100

JZ016

UZ25V1

UZ25V1

UZ01V1

UT50C

UZ51A1

UZ50A1

UZ06A1

1 set = 20 pièces

1 set = 2 pièces

1 set = 20 pièces

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

univers 
Accessoires d'équipement et de filerie
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UM01F

KS72B

N11A

K96A

K159

UT91A

UT92A

KS70A

UT91B

K96M

UT92S

UZ61S2

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Support isolant unipolaire
Reçoit 1 barre en cuivre 12 x 6 mm  
ou une barrette laiton K159 à K162

montant

UM01F

K080, KS72B, KS72C

livré avec
vis de
fixation

10 UM01F

Barres en cuivre percées

Taraudées M5, section 12 x 6 mm,
In 160 A avec perçage B 8,5 mm

livrées avec vis M5 x 10,
raccordement par fils avec cosses

long.
245 mm

10 KS72B

1000 mm 10 KS72C

Traverses support de barrettes N/T
Support plat en acier 12 x 2 mm, reçoit les       
barrettes en laiton avec socle isolant

1 travée, largeur 250 mm

2 travées, largeur 500 mm

montage sur chassis sous les      
plastrons d'extrémités 

10 UT91A
10 UT92A

Barre en cuivre pleine
Section 12 x 6 mm,
In < 250 A

reçoit les cavaliers de
raccordement K96A à K96F

long.
2 m

1 N11A

Connecteur d'arrivée de terre
Section 50², montage en 1 travée uniquement 
sous unité plastron plein UD01F1

comprend :
-  2 barres en cuivre 12 x 6 mm 

interconnectées, taraudées 
M5 avec vis,

- 2 supports isolants,
- 2 cavaliers 50²

largeur
1 travée

1 KS70A

Support jeu de barres  
60 mm/pole

- pour connexion PE/N 
- cuivre non compris
- set de 2 supports

2 UZ61S2

Barrettes en laiton
Avec socle isolant phase,
neutre ou terre. 
raccordements 10, 16 ou 25 mm²

montage sur châssis avec 
traverse UT91A ou UT92A

 X voir page 3.03

Cavaliers de raccordement
Pour barres en cuivre, pour le raccordement  
des arrivées et départs

section de câble admissible 1,5 - 252 20 K96A
2,5 - 352 20 K96C
1,5 - 702 20 K96M
25 - 702 20 K96F

Connecteurs de départ

Permet le raccordement des
conducteurs PE

comprend :
- 1 support (UT91A ou UT92A),
-  1 barrette laiton avec socle 
quickconnect :
- 6 x 25² + 20 x 4²
quickconnect :
- 12 x 25² + 40 x 4²

1 travée 1 UT91B

2 travées 1 UT92B

1 travée 1 UT91S

2 travées 1 UT92S

Barrettes en laiton
Sans socle, In < 160 A

pour le raccordement N/T ou
repiquage des phases;
fixation avec support UM01F
sur châssis

long.
242 mm

10 K159

482 mm 10 K160F
992 mm 10 K162F

Supports et connexions ≤ 250 A

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

châssis
UM01F

K159 à K162
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100 mm

200 mm

 B

 C 62

Kennzeichnung Bohrpunkt

 D

 A
Exemple de montage

Socles
- Hauteur de 100 mm ou 200 mm
- Socles 200 mm avec rail de fixation des câbles
- Corps en tôle d'acier 1,5 mm, revêtement époxy
- Kit de liaison inclus, pour armoire / socle
- Avec plaque frontale amovible
- Pour armoire univers de profondeur 205 mm
- Socle de 100 mm livré monté pour les armoires de hauteur 1950 mm

Cotes de fixation sur socle en mm

armoire de profondeur 205 mm, C = 106 mm, D = 203,5 mm

Armoires
- Classe de protection II t
- Indice de protection IP44
- Convient pour montage en saillie et encastré
- Hauteur 500, 650, 800, 1100, 1400, 1950 mm
- Largeur 1 à 4 travées (300-1050 mm)
- Profondeur 205 mm
- Couleur RAL 9010
- Montage fixe à l'intérieur
- Avec cadre de montage jusque 1400 mm de hauteur
Armoire comprenant :
1 Corps d'armoire
- Tôle d'acier 1 mm, revêtement époxy
-  Ouvertures latérales 7
- Possibilité de superposer et juxtaposer les armoires
2 Porte
- Tôle d'acier 1 mm, revêtement époxy
- Porte intérieure, réversible gauche / droite
- Démontable sans outil 
- Avec charnières intérieures ajustables
- Angle d'ouverture de porte 110°
- Double porte, dès largeur de 800 mm
3 Fermeture de porte
- Par crémone à 3 points 
- Plombable (IP44)
- Interchangeable par d'autres serrures
4 + 6 Plaque passe-câbles haute et basse
- FZ426 livrée d'origine
5 Plaque passe-câbles arrière
- 20 x 5 - 9 mm de diamètre

Série IP44

1

4

2

3

66

55

7

largeur armoire A B
1050 mm 1050 952
800 mm 800 702
550 mm 550 452
300 mm 300 202

Sous réserve de modifications techniques

Armoires  
univers IP44 quickset
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Cotes d'encombrement, armoires de profondeur 205 mm

205

100 mm entre le rail DIN et l'intérieur de la porte

191 mm entre la plaque de montage surbaissée et l'intérieur de la porte

46 mm entre la plaque de montage surbaissée et le montant

45 mm relèvement du rail DIN

52 mm entre le plastron et l'intérieur de la porte

142 mm entre la plaque de montage surbaissée et le plastron 

195 mm entre le fond de l’armoire et l'intérieur de la porte

143 mm entre le fond de l’armoire et le plastron

71 mm entre le bord supérieur du jeu de barres et le plastron

78 mm entre le rail DIN et le plastron

23 mm entre le fond de l’armoire et le montant

48 mm entre le rail DIN et le plastron

131 mm entre le rail DIN surbaissé et le plastron

93 mm entre le montant et le plastron

Plaque FZ426 livrée d'origine, équipées d'entrées souples

Mesures de fixation en mm du cadre de suspension quickset

Cotes d'encombrement, armoires de profondeur 205 mm

Nombre Type Diamètre
24 A 5 - 9 mm
11 B 9 - 11,5 mm
8 C 11 - 16 mm
2 D 16 - 32 mm
1 E 16 - 37 mm

Hauteur 
armoire

Largeur armoire B  en mm
300 550 800 1050

500 A 115 365 615 865

F 348 348 348 348
650 A 115 365 615 865

F 498 498 498 498
800 A 115 365 615 865

F 648 648 648 648
1100 A 115 365 615 865

F 948 948 948 948
1400 A 115 365 615 865

F 1248 1248 1248 1248

FZ426

FZ460N

Sous réserve de modifications techniques

Armoires 
univers IP44 quickset
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Sous réserve de modifications techniques

Armoires  
univers IP55 et IP65

AI3_IP65_T1_06

B

F

E

A

H

238

C

D

AI3_IP65_T1_06

B
F

E

A

H

238

C

D

AI3_IP65_T1_06

B

F

E

A

H

238

C

D

FL31S 300 500 200 250 450 219 419 1 1 2

IP
65

FL32S(P) 600 550 300 500 450 520 470 2 1

FL52S(P) 600 850 300 500 750 520 770 2 1

FL53S(P) 850 850 300 750 750 770 770 3 1

FL72S(P) 600 1150 300 500 1050 520 1070 2 1

FL73S(P) 850 1150 300 750 1050 770 1070 3 1

A H B C D E F

275/400 mm

18
50

 m
m

univers IP55, profondeurs 275 mm - 400 mm  

Mesures prises de la première à la dernière position du montant. 
Les montants peuvent être fixés dans 6 positions différentes pour  
les armoires de 275 mm profondeur et 16 pour les armoires de  
400 mm profondeur

25 mm profondeur pour la porte
36 - 98,5 mm entre le plastron et l'intérieur de la porte, pour une armoire de profondeur 275 mm
36 - 223,5 mm entre le plastron et l'intérieur de la porte, pour une armoire de profondeur 400 mm

99,5 mm entre le montant et le plastron

47 mm entre le rail DIN et le plastron
max. 148 mm / min. 90 mm entre le rail DIN abaissé et le plastron

max. 161 mm / min. 101 mm entre la plaque de montage abaissée et le plastron
max. 61 mm / min. 2 mm entre la plaque de montage abaissée et le côté supérieur du montant

77 mm entre le côté supérieur du jeu de barres et le plastron
164,5 - 227,5 mm entre le fond et le plastron, pour une armoire de profondeur 275 mm
164,5 - 352 entre le fond et le plastron, pour une armoire de profondeur 400 mm
269,5 mm entre le fond et l'intérieur de la porte, pour une armoire de profondeur 275 mm
394,5 mm entre le fond et et l'intérieur de la porte, pour une armoire de profondeur 400 mm

1 +
crémone

Cotes d'encombrement

IP références corps d'armoire fixations nombre 
de travées

nombre 
de portes

nombre 
de verrous

classe II

modèle 3 travées

univers IP65
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Coffrets et armoires 
quadro4

Les avantages pour vous :

 - Accessibilité et profondeur pour un confort accru  
du câblage interne.

 - Une solution complète du coffret de distribution  
au tableau général basse tension (TGBT) jusqu'à 630 A.

Caractéristiques techniques :

 - Métalliques, classe I, livrés en kits à assembler.

 - Hauteurs des coffrets : de 650 à 1400 mm.

 - Hauteurs des armoires : de 1700 à 1850 mm.

 - Profondeur : 267 mm.

 - Largeurs : 370 et 620 mm.

 - Indice de protection : IP30; IP40 - IP43 avec porte.

A composer en toute liberté 
Les coffrets et armoires quadro4 sont conçus pour une mise 
en œuvre simplifiée à partir de trois types d'éléments de base 
à assembler : le fond, les côtés, le panneau de tête et base 
ou tête et socle. Ils permettent de réaliser librement des 
enveloppes d'encombrement quasi sur mesure par simple 
association verticale ou horizontale.
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03 0401
Vis prémontées
Vis et piliers de maintien 
sont prémontés sur les 
éléments de base de  
l'ossature.

02
Association horizontale
Simplement par 2 vis et  
une bride.

Association verticale
Simplement par 2 piliers  
et 2 vis. Continuité  
d'équipement assurée.

05 07
Montage des portes
Le montage des portes se 
fait sans outils.

Fixation sur mur irrégulier
Butée de réglage à l'arrière.

06
Fixation murale par le fond
Plusieurs points de fixation 
pour faciliter le centrage de 
l´aplomb.

Expert tips

Montage des côtés
Des guides sur les têtes et 
bases facilitent le montage 
des côtés.
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Choix de coffrets ou armoires
quadro4

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

- 150 mm - - - - - - -

650 mm 600 mm FC111 FC211 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC011

800 mm 750 mm FC112 FC212 FC415
FC416

FC425
FC426  

FC445
FC446

FC455
FC456

FC012

950 mm 900 mm FC113 FC213 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC013

1250 mm 1200 mm FC115 FC215 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446 

FC455
FC456

FC015

1400 mm 1350 mm FC116 FC216 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446  

FC455
FC456

FC016

1550 mm 1500 mm - - - - - - -

1700 mm 1650 mm FC118* FC218* FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

1850 mm 1800 mm FC119* FC219* FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

2 x FC013

FC012 + FC013

Kit fonds Kit avec panneau de tête et base Kit avec panneau de 
tête et socle

Kit de parois
(par 2 pièces)

hauteur 
d'enveloppes 
avec tête et base

hauteur 
intérieure 
d'équipement

réf.
pour armoire largeur :

370 mm         620 mm

réf.
pour armoire largeur :

370 mm        620 mm

réf.
pour armoire largeur :

370 mm        620 mm

réf.

IP40 et IP43 IP40 et IP43

Réf. en italique = IP43 
Profondeur armoires : 267 mm

* Les fonds sont livrés avec 2 piliers intermédiaires
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

150 mm - - - FC350 -

600 mm FC311 FC331 FC341 - FC121

750 mm FC312 FC332 FC342 - FC122

900 mm FC313 FC333 FC343 - FC123

1200 mm FC315 FC335 FC345 - FC125

1350 mm FC316 FC336 FC346 - FC126

1500 mm FC317 FC337 FC347 - -

1650 mm FC318 FC338 FC348 - FC122 + FC123

1800 mm FC319 FC339 FC349 - 2 x FC123 FC230

FC230

-

FC230

FC230

FC230

FC230

FC230

-

Porte pleine Porte transparente Porte à découpe 
modulaire

Kit d'association

horizontale              verticale

réf. réf. réf.hauteur des 
portes

réf.
pour armoire largeur :

370 mm        620 mm

réf.
pour armoire largeur :

620 mm

réf.
largeur :

620 mm

livrée avec loquet livrée avec loquet
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Corps des coffrets et armoires
quadro4

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

La réalisation d'un coffret quadro4 nécessite :
- un fond
-  1 kit avec tête et base  pour un coffret
ou
-  1 kit avec tête et socle pour une armoire
- 1 paire de parois
-  1 porte pleine ou transparente.

•  Classe de protection : 
- IP30, IK08 sans porte 
- IP40, IK08 avec porte 
- IP43, IK08 avec porte 

     suivant EN 60529
  -  contacts indirects classe I.

•  Tension nominale d'isolement : Ui = 690 V~.
•  Intensité nominale de court-circuit : 35 kA.
• Profondeur de l'armoire : 267 mm.
• Puissance : jusqu'à 630 A.

Tous les éléments peints sont de la couleur RAL 9010 sauf le socle (RAL 7042).

Conformité aux normes :
EN 61439-1 et 2
NBN EN 61439-1 et 2

FC112

FC415

FC456

FC012

Hauteur Emb. Réf. 
largeur :

Réf. 
largeur :

370 mm 620 mm

600 mm 1 FC111 FC211
750 mm 1 FC112 FC212
900 mm 1 FC113 FC213
1200 mm 1 FC115 FC215
1350 mm 1 FC116 FC216
1650 mm* 1 FC118 FC218
1800 mm* 1 FC119 FC219

Emb. Réf. 
largeur :

Réf. 
largeur :

370 mm 620 mm

livrés avec plaque entrée de câbles IP40 en matière isolante et porte-étiquette 1 FC415 FC425
livrés avec plaques passe-câbles IP43 en matière isolante et porte-étiquette 1 FC416 FC426

Emb. Réf. 
largeur :

Réf. 
largeur :

370 mm 620 mm

livrés avec accessoires de liaison, plaque entrée de câbles IP40 en matière isolante 
et porte-étiquette

1 FC445 FC455

livrés avec accessoires de liaison, plaques passe-câbles IP43 en matière isolante 
et porte-étiquette

1 FC446 FC456

Hauteur Emb. Réf. 

600 mm 1 set FC011
750 mm 1 set FC012
900 mm 1 set FC013
1200 mm 1 set FC015
1350 mm 1 set FC016
1650 mm 1 set 1x FC013 + 1x FC012
1800 mm 1 set 2x FC013

Fonds
* Les fonds sont livrés avec 2 piliers intermédiaires

Kits panneaux de tête et de base
 - livrés avec les vis d'assemblage montées (imperdables)
 - teinte tête / base RAL 9010

Kits panneaux de tête et socle
 - livrés avec les vis d'assemblage montées (imperdables)
 - teinte socle RAL 7042 
teinte tête RAL 9010

Kits de 2 parois
livrés avec les vis d'assemblage montées (imperdables)
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Portes pour coffrets et armoires
quadro4

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

FC333

FC343

FC350

Hauteur Emb. Réf. 
largeur :

Réf. 
largeur :

370 mm 620 mm

450 mm 1 FC310 FC330
600 mm 1 FC311 FC331
750 mm 1 FC312 FC332
900 mm 1 FC313 FC333
1050 mm 1 FC314 FC334
1200 mm 1 FC315 FC335
1350 mm 1 FC316 FC336
1500 mm 1 FC317 FC337
1650 mm 1 FC318 FC338
1800 mm 1 FC319 FC339

Hauteur Emb. Réf. 
largeur :

Réf. 
largeur :

370 mm 620 mm

450 mm 1 - FC340
600 mm 1 - FC341
750 mm 1 - FC342
900 mm 1 - FC343
1050 mm 1 - FC344
1200 mm 1 - FC345
1350 mm 1 - FC346
1500 mm 1 - FC347
1650 mm 1 - FC348
1800 mm 1 - FC349

Caractéristiques Emb. Réf. 
largeurs :
620 mm

 - équipement 1 rangée, 24 z pour enveloppe largeur 620 mm
 - kit réversible
 - livré complet avec fermeture à serrure et pièce de reprise
 - la porte à découpe modulaire est équipée d'une charnière réglable

1 FC350

Portes pleines
 - en tôle d'acier livrées complètes avec charnières réglables et loquet de fermeture
 - pour serrures, voir page 2.42
 - distance entre plastron et porte : 56 mm

Portes transparentes
 - en tôle d'acier munies d'une plaque de verre trempé gris fumé, épaisseur 3 mm
 - livrées complètes avec charnières réglables et loquet de fermeture
 - pour serrures, voir page 2.42
 - distance entre plastron et porte : 51 mm

Kit d'équipement avec porte
 - à découpe modulaire et rail DIN réglable, hauteur 150 mm
 - ce kit peut recevoir les appareils de commande et de signalisation montés au niveau de la porte
 - pour serrures voir page 2.42
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Accessoires pour coffrets et armoires
quadro4

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

FZ597

FZ451

FZ450

FZ449

FC230

FZ795D

FC122

Serrures
remplacent le loquet d'origine

Kit d'association vertical
largeur 370 et 620 mm
la continuité d'équipement est garantie

Porte-schémas rigide
se colle à l'intérieur de la porte

Kit d'association horizontal
le kit est commun pour les fonds de largeur 370 et 620 mm

Caractéristiques Emb. Réf. 

serrure à clé n° 1242E,
livrée avec 2 clés

1 FZ597

serrure à clé n° 405,
livrée avec 2 clés

1 FZ452

serrure à clé n° 455,
livrée avec 2 clés

1 FZ453

serrure carrée, 7 mm,
chromée avec 1 clé

1 FZ451

serrure triangulaire, 7 mm,
chromée avec 1 clé

1 FZ450

serrure à double barre, 3 mm,
chromée avec 1 clé

1 FZ449

Caractéristiques Emb. Réf.

 - 1 set se compose de : 2 boulons avec visserie pour liaison des fonds,  
2 piliers pour liaison des parois.

1 set FC230

Caractéristiques Emb. Réf.

Auto-adhésif, format A4 1  FZ795D

Caractéristiques Emb. Réf.

 - 1 set se compose de : 2 boulons avec visserie, 2 entretoises pour liaison des fonds  
et pour maintenir les têtes et bases, 1 support de plastrons pour hauteurs :

600 mm 1 set FC121
750 mm 1 set FC122
900 mm 1 set FC123
1200 mm 1 set FC125
1350 mm 1 set FC126
1650 mm 1 set 1 FC122 + 1 FC123
1800 mm 1 set 2 FC123
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Doss_ Com_ Quadro p.1

Echelle 30 % des bases

370620 620370370 620

370620620

620620 370620

Doss_ Com_ Quadro p.1

Echelle 30 % des bases

370620 620370370 620

370620620

620620 370620

Accessoires pour coffrets et armoires
quadro4

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

FZ404

FC419

FC193

FM640

FZ402

Caractéristiques Emb. Réf. 

1 set = 2 pattes 1 set FM640

Caractéristiques Emb. Réf. 

- IP43 5 FZ402

Caractéristiques Emb. Réf. 

- pleine 5 FZ404

Pattes de fixation murale
 - se fixent à l'arrière des fonds
 - livrées avec vis de fixation pour les fonds

Barres de liaison horizontale
 - pour solidariser plusieurs armoires entre elles et en facilitant le transport ou la fixation au mur
 - des prédécoupes permettent d'adapter les barres à la longueur souhaitée
 - Il est fortement recommandé d'utiliser les barres de liaison lors de l'association de plusieurs fonds.

Plaque passe-câbles de rechange

Plaque d'entrée (pièce de rechange)
 - IP40, RAL 9010

Cloison de séparation horizontale
 - en métal, pour quadro4 et 5

Plaque passe-câbles

Caractéristiques Emb. Réf.

set de 2 barres, livrées avec vis de fixation :
pour relier 2 enveloppes :
2 x 620 mm ou 1 x 620 + 1 x 370 mm

                               ou

1 set FC192

pour relier 3 enveloppes :
2 x 370 + 1 x 620 mm ou 2 x 620 + 1 x 370 mm

                                 ou                                           ou

ou 2 x 620  + 1 x 370 mm

1 set FC193

Caractéristiques Emb. Réf.

370 mm 5 FC419
620 mm 5 FC429

Caractéristiques Emb. Réf.

620 mm 1 FC664

Doss_ Com_ Quadro p.1

Echelle 30 % des bases

370620 620370370 620

370620620

620620 370620
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Coffrets et armoires 
quadro5

Les avantages pour vous :

 - Accessibilité maximale pour un confort du câblage interne. 

 - Esthétique en harmonie avec quadro4 et quadro+.

 - Equipement interne commun à quadro4 jusqu'à 630 A.

Caractéristiques techniques :

 - Métalliques, classe I, livrés en kits à assembler.

 - Hauteurs des coffrets : de 660 à 1410 mm.

 - Hauteurs des armoires : 1860, 2010 mm.

 - Profondeur : 260 mm.

 - Indice de protection : IP55 avec porte.

Enveloppes tertiaires IP55 Les coffrets et armoires quadro5 possèdent un indice de 
protection élevé (IP55) requis dans certains types de locaux  
(cuisines, hôpitaux, hôtels…). Monoblocs, ils offrent une 
rigidité optimale tout en conservant une accessibilité        
maximale grâce aux parois amovibles.
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03 0401
Passages de câbles  
confortables
Plaques d'entrée et de 
sortie de câbles à grande 
ouverture.

02
Coffrets associables  
verticalement et  
horizontalement
Pour composer des  
ensembles sur-mesure.

Armoires associables
horizontalement
Pour réaliser des  
ensembles de type cellule.

Expert tips

Gaine à câbles interne
Possibilité de réaliser une 
gaine à câbles de 200 mm 
dans les armoires de largeur 
900 mm.
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660 mm 600 mm FM201 FM401 FM450 - -

810 mm 750 mm FM202 FM402 FM450 - -

960 mm 900 mm FM203 FM403 FM450 - -

1260 mm 1200 mm FM205 FM405 FM450 - -

1410 mm 1350 mm FM206 FM406 FM450 - -

1860 mm 1650 mm - - - FM108 FM208

2010 mm 1800 mm - - - FM109 FM209

FM630 - - -

FM635 - - FM635 FM635

hauteur 
d'enveloppes 
avec tête et 
base ou socle

hauteur 
intérieure 
d'équipement

kit d'association
verticale

kit d'association
horizontale

réf. pour coffrets largeur :

700 mm                 paire de              socle de
(685 mm utile)              parois                 150 mm

réf. pour armoires largeur :

450 mm                         700 mm
(435 mm utile)        (685 mm utile)   

Armoires
profondeur 260 mm
livrées avec socle de 150 mm

Coffrets
profondeur 260 mm

FM630
possible

Choix de coffrets ou armoires
quadro5

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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- - - - FM531 - FM541

- - - - FM532 - FM542

- - - - FM533 - FM543

- - - - FM535 - FM545

- - - - FM536 - FM546

FM308 FM408 FM428 FM518 FM538 FM558 FM548

FM309 FM409 FM429 FM519 FM539 FM559 FM549

- - - - - - -

FM635 - - - - - - -

-

FM569

FM568

-

-

-

-

-

900 mm
(885 mm utile)

paire de
parois

réf. pour armoire 
largeur :

900 mm

réf. pour armoire largeur :

                     
435 mm          685 mm        885 mm

réf. pour armoire largeur :

          
685 mm         885 mm

Kits pour gaine
à câbles

Porte pleine Porte transparente

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Coffrets et armoires
quadro5

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Les coffrets et armoires quadro5 sont constitués de :
-  un corps d'armoire en tôle galvanisée d'épaisseur 12/10e
- de plaques d'entrée de câbles,
- de parois
-  de portes pleines ou transparentes d'épaisseur 15/10e, avec une vitre en verre 

trempé de 4 mm
-  de montants électro-zingués intégrés dans le fond.

•  Classe de protection : 
- IP30, IK08 sans porte 
-  IP55, IK10 avec porte, suivant EN 60529

 -  contacts indirects classe I.
•  Tension nominale d'isolement : Ui = 690 V.

•  Intensité nominale de court-circuit : 35 kA.
• Profondeur de l'armoire : 260 mm.
• Puissance : jusqu'à 630 A.

Le corps d'armoire, les plaques d'entrée de câbles, les côtés et les portes 
ont un revêtement époxy teinte RAL 9010, le socle est en RAL 7042.

Conformité aux normes :
EN 61439-1 et 2
NBN 61439-1 et 2

FM204

FM450

FM208

Coffrets profondeur : 260 mm
 - livrés avec 4 pattes de fixation, plaques de fermeture
 - largeur utile : 685 mm
 - largeur totale : 700 mm
 - RAL 9010

Armoires avec socle
profondeur : 260 mm
socle de hauteur : 150 mm
livrées avec 2 pattes de fixation, plaques de fermeture

Socle profondeur : 260 mm
 - hauteur : 150 mm
 - largeur utile : 685 mm
 - largeur totale : 700 mm
 - RAL 7042

Hauteur totale Hauteur équipement Emb. Réf. 

660 mm 600 mm 1 FM201
810 mm 750 mm 1 FM202
960 mm 900 mm 1 FM203
1260 mm 1200 mm 1 FM205
1410 mm 1350 mm 1 FM206

Hauteur totale Hauteur équipement Emb. Réf. 

1860 mm 1650 mm 1 FM108
2010 mm 1800 mm

largeur : 440 mm
largeur utile : 435 mm

1 FM109

1860 mm 1650 mm 1 FM208
2010 mm 1800 mm

largeur : 700 mm
largeur utile : 685 mm

1 FM209

1860 mm 1650 mm 1 FM308
2010 mm 1800 mm

largeur : 900 mm
largeur utile : 885 mm
largeur gaine : 200 mm
kit pour gaine à câbles : FM428 ou FM429

1 FM309

Largeur totale Emb. Réf. 

pour coffrets de largeur 700 mm

livrés avec 4 vis + 4 écrous
+ plaques de fermeture

1 FM450
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Accessoires pour coffrets et armoires
quadro5

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

FM403

FM428

FM635

FM640

FM653

Set de 2 parois
pour coffrets et armoires de profondeur 260 mm

Caractéristiques Emb. Réf. 

pour coffrets hauteur : 660 mm 1 set FM401
810 mm 1 set FM402
960 mm 1 set FM403
1260 mm 1 set FM405
1410 mm 1 set FM406

pour armoires hauteur : 1860 mm 1 set FM408
2010 mm 1 set FM409

Caractéristiques Emb. Réf. 

pour armoires FM308 1 set FM428
FM309 1 set FM429

Caractéristiques Emb. Réf. 

ce kit comprend :
- 4 vis + écrous M12
- 4 rondelles
- 1 joint d'étanchéité autocollant

1 set FM630

Caractéristiques Emb. Réf. 

ce kit comprend :
- 6 vis + écrous M6
- 1 joint d'étanchéité autocollant

1 set FM635

Caractéristiques Emb. Réf. 

les pattes peuvent se positionner verticalement et horizontalement 1 set FM640

Caractéristiques Emb. Réf. 

ce kit comprend :
- 2 anneaux
- 2 écrous vis M12

1 jeu FM653

Set pour gaine à câbles
 - permettent de créer une gaine à câbles de 200 mm dans une armoire de largeur 900 mm
 - livrés avec : 2 pattes d'accrochage, 1 set montants, 1 support pour plastrons et un plastron plein

Kits d'association
kit d'association verticale pour coffrets

kit d'association horizontale pour coffrets et armoires

2 anneaux de levage
 - permettent le transport (levage) d'un ensemble
 - poids maxi : 250 kg

2 pattes de fixation murale
 - permettent de fixer au mur les coffrets et armoires

FM630
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Portes
quadro5

FM532

FM568

FZ597

FZ449

FZ451

FZ450

FZ516

FZ515

Hauteur Emb. Réf.
435 mm 

Réf.
685 mm

Réf.
885 mm

660 mm 1 - FM531 -

810 mm 1 - FM532 -

960 mm 1 - FM533 -

1260 mm 1 - FM535 -

1410 mm 1 - FM536 -

1860 mm 1 FM518 FM538 FM558
2010 mm 1 FM519 FM539 FM559

Hauteur Emb. Réf.
435 mm 

Réf.
685 mm

Réf.
885 mm

660 mm 1 - FM541 -

810 mm 1 - FM542 -

960 mm 1 - FM543 -

1260 mm 1 - FM545 -

1410 mm 1 - FM546 -

1860 mm 1 - FM548 FM568
2010 mm 1 - FM549 FM569

Caractéristiques Emb. Réf.

serrure à clé n° 1242E, livrée avec 2 clés 1 FZ597
serrure à clé n° 405, livrée avec 2 clés 1 FZ452
serrure à clé n° 455, livrée avec 2 clés 1 FZ453
serrure carrée, 7 mm, chromée avec 1 clé 1 FZ451
serrure triangulaire, 7 mm, chromée avec 1 clé 1 FZ450
serrure à double barre, 3 mm, chromée avec 1 clé 1 FZ449

Caractéristiques Emb. Réf.

insert triangle, 8 mm 1 FZ515
insert carré, 6 mm 1 FZ516
insert carré, 8 mm 1 FZ517
serrure à poignée rotative avec barillet à clé n°1242E 1 FZ508
jeu de 3 clés : triangulaire + carrée + double barre 1 FZ850

Portes pleines
 - livrées avec charnières et fermeture par serrure triangulaire
 - portes réversibles
 - distance entre la porte et le plastron : 58 mm
 - pour serrures, voir ci-dessous

Portes transparentes
 - en tôle d'acier munies d'une plaque de verre trempé, épaisseur 3 mm
 - livrées avec charnières et fermeture par serrure triangulaire
 - portes réversibles
 - distance entre la porte et le plastron : 54 mm
 - pour serrures, voir ci-dessous

Serrures
remplacent la serrure d'origine sur les portes de hauteur :
 - 660 mm
 - 810 mm
 - 960 mm
 - 1260 mm
 - 1410 mm

Inserts pour serrures
remplacent la serrure d'origine sur les portes de hauteur :
 - 1860 mm
 - 2010 mm

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

FZ795D

Porte-schémas rigide
se colle à l'intérieur de la porte

Caractéristiques Emb. Réf.

Auto-adhésif, format A4 1  FZ795D
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Protégez,
mesurez,
supervisez

Avec la nouvelle  
gamme de disjoncteurs 
boîtiers moulés h3+,  
disponibles de 25 à 630 A, 
en version traditionnelle  
ou connectée, vous  
pourrez répondre aux  
besoins de sécurité, de 
contrôle et de gestion 
d’énergie des bâtiments 
tertiaires.
Cette gamme s'intègre parfaitement dans l'offre 
d'armoires tertiaires Hager 
(voir chapitre 5 - Appareillage de tête).



 2.52

Cellules à assembler
quadro+

Les avantages pour vous :

 - Accessibilité par tous les côtés.

 - Flexibilité dans le montage interne :  
dans le fond, sur les côtés, en profondeur.

 - Esthétique en harmonie avec quadro4 et quadro5.

 - Equipement interne commun à quadro4 et quadro5.

 - Les cellules de largeur 450 mm reçoivent  
dorénavant les kits de largeur 250 mm.

 - Les tableaux généraux basse tension (TGBT)  
reçoivent de l'appareillage de tête jusqu'à 1600 A.

Caractéristiques techniques :

 - Métalliques, classe I.

 - Profondeurs : 400, 600 et 800 mm.

 - Largeurs : 450, 700, 1000 mm.

 - Hauteur : 1900 mm.

 - Indice de protection : IP55 avec porte.

Pour une mise en œuvre 
simple et rapide 
Les cellules sont spécialement destinées à la distribution 
de l'énergie à l'aide des jeux de barres et appareillage  
de tête jusqu'à 1600 A. Cette gamme sera remplacée par  
la nouvelle gamme de cellules quadro evo à partir de 2023.

Pour plus d'informations sur la gamme quadro+,  
consultez notre site web www.hager.be

Si vous avez des projets concrets, contactez-nous via  
quotations@hager.be
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03 0401
Cellule facile et rapide  
à monter
Les montants de structure 
sont équipés d'une seule vis 
imperdable pour la fixation 
du cadre haut et bas.

02
Manutention aisée
Les plaques des socles 
sont amovibles pour  
un accès total lors du  
transport des cellules.

Plus de possibilités de 
montage
Grâce aux 2 types de  
perforations dans les  
montants de structure.

05 07 08
Association horizontale 
multiple
Grâce aux 4 pièces  
de fixation.

Gaine à câbles interne
En option pour les cellules 
de largeur 1000 mm.

Plaques entrées de câbles 
en haut et en bas

06
Montages multiples en 
profondeur et sur les côtés
Grâce aux différentes  
traverses disponibles.

Expert tips

Cellule à largeur réduite 
450 mm
Le montage de kits d'équi-
pement est possible dès la 
largeur 450 mm.
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Cellules associables
quadro evo

Les avantages pour vous :

 - Structure plus robuste avec de nouveaux supports et 
montants pour un montage encore plus rapide.

 - Ces tableaux généraux basse tension (TGBT) reçoivent de 
l'appareillage de tête jusqu'à 1600 A.

 - Un système d'équipement interne non seulement plus rapide 
mais aussi plus facile à monter, offrant plus d'espace.

 - Un système proposant une unité esthétique avec les  
armoires quadro4 et quadro5.

 - Intégration du nouvel appareillage de tête h3+ à l'aide des 
kits nouvellement conçus.

 - Des jeux de barres en cuivre de 5 et 10 mm d'épaisseur et  
en aluminium de 10 mm d’épaisseur.

 - Cloisonnement possible jusqu'à la forme 2b avec un      
minimum d'accessoires.

Caractéristiques techniques :

 - Matériau des cellules et des panneaux : tôle d'acier,  
revêtement poudre époxy RAL 9010. 
 - Classe I. 
 - Supports de montage, plaques de montage : acier galvanisé.

 - Profondeurs : 400, 600 et 800 mm. 

 - Largeurs : 450, 700 et 1000 mm.

 - Hauteur : 1900 mm.

 - Indice de protection : IP55 et IK10 avec plastrons et portes 
pleines. IK07 avec portes transparentes.

 - Répondent à la norme CEI/EN 61439-1/-2.

Les nouvelles cellules 
permettent une distribution 
principale jusqu'à 1600 A.
quadro evo remplace la gamme quadro+ actuelle.
Comme "evo" l'indique, c'est une "évolution" des cellules.
Ainsi, la structure est encore plus robuste, le système plus 
facile à monter, plus complet en termes de fonctions et plus 
flexible en termes d'intégration des jeux de barres en cuivre 
ou en aluminium.

Si vous avez des projets concrets, contactez-nous via  
quotations@hager.be

Disponible à partir de 2023NOUVEAU

NIEUW
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03 0401
Un meilleur confort
quadro evo offre un système 
modulable avec plus 
d’espace de travail.
Ainsi, les ajustements 
ultérieurs sont beaucoup 
plus faciles.

02
Positionnement du kit
Les kits se montent sans 
gabarit de positionnement : 
les plastrons sont alignés 
avec les platines de 
montage sur la face arrière. 

Cloisonnement plus 
simple
Le cloisonnement est 
possible avec un minimum 
d'accessoires jusqu'à la 
forme 2b.

05 07 08
Plus de robustesse
La structure mécanique 
robuste et le nouveau sys-
tème d'équipement interne 
permettent d’atteindre des 
performances élevées pour 
s’adapter à tous les projets. 

Nouveaux supports et
montants
Les montants facilitent et 
accélèrent le positionne-
ment des kits. Les supports 
horizontaux se fixent sur la 
structure de base de la cel-
lule et garantissent un mix de 
nombreuses configurations 
possibles.

Intégration de h3+
Une nouvelle gamme de 
kits, spécialement conçue 
pour la nouvelle gamme de 
disjoncteurs et interrupteurs 
généraux "h3+", s'intègre 
parfaitement dans les nou-
velles cellules quadro evo.

06
Plus de flexibilité
Le nouveau système de 
supports de jeux de barres 
permet de réaliser les 
configurations avec un 
minimum de références 
avec des barres cuivre et/ou 
aluminium jusqu'à 1600 A.

Expert tips

Une mise en œuvre aisée
Les kits peuvent être 
préalablement clipsés dans 
les supports, ce qui facilite 
le montage de la cellule.
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Kits d’équipement pour appareillage de tête :

- disjoncteurs h3 et h3+
- interrupteurs à déclenchement libre h3 et h3+

Kits 
d’équipe-
ment

hauteur

pour appareils x160 pour appareils P160
montage 
multiple

pour appareils P250
montage 
multiple

pour appareils P630 pour appareils x630

largeur
250 mm

largeur
500 mm

largeur
250 mm

largeur
500 mm

largeur
500 mm

largeur
250 mm

largeur
500 mm

largeur
500 mm

largeur
250 mm

largeur
500 mm

largeur
250 mm

largeur
500 mm

150  
mm

UC313H

200  
mm

UC162P UC262PR

300 
 mm

UC310H UC311H UC133P UC163P
3 x 3P / 4P
UC163PD UC233P UC263P

3 x 3P / 4P
UC263PD UC463PR UC463XR

400 
 mm

UC234PR UC264PR UC434P UC464P UC434X UC464X

600  
mm

UC436PR UC466PR UC436XR UC466XR

300  
mm

UC263PM

400  
mm

UC464PM

600  
mm

quadro4 - quadro5
Guide de choix kits d'équipement

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau
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Montage appareillage h3+ (P160, P250, P630) P : fixe / PR : avec bloc différentiel / PM : motorisé / PD : montage multiple
Montage appareillage h3+ (x630) X : fixe / XR : avec bloc différentiel / XM : motorisé
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quadro4 - quadro5
Guide de choix kits d'équipement

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Kits d’équipement pour :

-  interrupteurs HA 
coupure apparente

- appareils modulaires

Kits d’équipement pour :

- plastrons pleins +
- grilles pour appareils spéciaux
- rails DIN pour borniers

  largeur 500 mm,
                    UC951

- kits d’équipement pour bornes

  largeur 500 mm
  hauteur 150 mm
                    UC209

Kits d’équipement pour :

-  Eclairage armoire 
   LED 230V

- Plastrons spécifiques
   (voir ci-dessous)

Kits 
d’équipement

hauteur

pour appareils 
160 A à 630 A

10 z 24 z plastrons pleins grilles seules  

largeur
250 mm

largeur
500 mm

largeur
250 mm

largeur
500 mm

largeur
250 mm

largeur
500 mm

largeur
500 mm

largeur
500 mm

50 mm

UC221 UC231

75 mm

UC220 UC230 UC230X10
(quadro5)

UC230X15
(quadro4)

100 mm

UC239

150 mm

UC200 UC201 UC222 UC232

200 mm

UC205 UC223 UC233

UC233T
plastron avec fenêtre

UC233EM
plastron pour centrales de mesure 
SMxxxE

300 mm

UC008
(125/160 A)

UC009
(250/400 A)

UC001
(125/160 A)

UC003
(250/400 A)

UC224 UC234 UC960
(450 mm)

400 mm

UC225 UC235 UC962
(450 mm)

600 mm

UC005
(630 A)

UC226 UC236 UC964
(450 mm)
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quadro4 - quadro5
Kits d'équipement pour apparails de tête jusqu'à 160 A

kits d'équipement pour appareils de tête h3 x160

Composition :
- 1 rail DIN symétrique surbaissé, fixé sur une plaque de montage avec 4 pattes de
   fixation isolantes classe II
- 1 plastron en tôle
- accessoires de fixation

Kits d’équipement pour appareils de tête h3+ P160

Composition :
- 1 plaque de montage avec 4 pattes de fixation isolantes classe II
- 1 plastron en tôle
- accessoires de fixation

Montage standard
- largeur 250 mm : 1 x P160 3P ou 4P
- largeur 500 mm : 2 x P160 3P ou 4P

Désignation Caractéristiques Hauteur Largeur 
250 mm

Réf.

Largeur
500 mm

Réf. 

Kits d’équipement pour
appareils de tête x160
double isolation classe II

(pour le montage de l'app. modulaire 
à côté de l'app. de tête, utilisez la 
rehausse HYA036H)

Pour commande directe
ou rotative
montage vertical avec ou sans 
bloc différentiel

300 mm UC310H UC311H

montage horizontal sans 
bloc différentiel

150 mm - UC313H

Kit d’équipement pour
appareils de tête P160
double isolation classe II

Appareils de tête h3 x160 voir page 5.04;
h3+ P160 voir page 5.08

Pour commande directe
ou rotative

montage vertical sans 
bloc différentiel

300 mm  UC133P  UC163P

Montage multiple de P160 
côte à côte sur platine.
Largeur 500 mm : 3 x P160 3P 
ou 4P sans bloc différentiel

300 mm -  UC163PD

Montage horizontal sans 
bloc différentiel

200 mm -  UC162P

UC310H

UC311H

UC313H

UC133P

UC163PD

UC162P
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quadro4 - quadro5
Kits d'équipement pour apparails de tête jusqu'à 250 A

Kits d'équipement pour appareils de tête h3+ P250

Composition :
- 1 rail DIN symétrique surbaissé, fixé sur une plaque de montage avec 4 pattes de
   fixation isolantes classe II
- 1 plastron en tôle
- accessoires de fixation

Montage standard
- largeur 250 mm : 1 x P250 3P ou 4P
- largeur 500 mm : 2 x P250 3P ou 4P

Désignation Caractéristiques Hauteur Largeur 
250 mm

Réf.

Largeur
500 mm

Réf. 

Kits d’équipement pour
appareils de tête P250
double isolation classe II

Pour commande directe
ou rotative
montage vertical sans 
bloc différentiel

300 mm  UC233P  UC263P

montage vertical avec 
bloc différentiel

400 mm  UC234PR  UC264PR

Montage multiple de P250 côte à côte 
sur platine.
Largeur 500 mm : 3 x P250 3P ou 4P 
sans bloc différentiel

300 mm -  UC263PD

Pour commande motorisée

montage vertical sans 
bloc différentiel

300 mm -  UC263PM

Appareils de tête h3+ P250 
voir page 5.12

montage horizontal avec ou sans 
bloc différentiel

200 mm -  UC262PR

UC263P

UC264PR

UC263PD

UC263PM

UC262PR
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quadro4 - quadro5
Kits d'équipement pour appareils de tête jusque 630 A

Kits d'équipement pour appareils de tête h3+ P630 et X630

Composition :
- 1 plaque de montage avec 4 pattes de fixation isolantes classe II
- 1 plastron en tôle
- accessoires de fixation

Montage standard
- largeur 250 mm : 1 x P630 3P ou 4P; 1 x X630 3P ou 4P
- largeur 500 mm : 2 x P630 3P ou 4P; 2 x X630 3P ou 4P

Désignation Caractéristiques Hauteur Largeur 
250 mm

Réf.

Largeur
500 mm

Réf. 

Kits d’équipement pour
appareils de tête P630
double isolation classe II

Pour commande directe
ou rotative
montage vertical sans 
bloc différentiel

400 mm  UC434P  UC464P

montage vertical avec 
bloc différentiel

600 mm  UC436PR  UC466PR

Pour commande motorisée 
montage vertical sans 
bloc différentiel

400 mm -  UC464PM

Pour commande directe 
ou rotative
montage horizontal avec ou sans 
bloc différentiel

300 mm -  UC463PR

Kits d’équipement pour
appareils de tête x630
double isolation classe II

Pour commande directe
ou rotative
montage vertical sans 
bloc différentiel

400 mm  UC434X  UC464X

montage vertical avec 
bloc différentiel

600 mm  UC436XR  UC466XR

Pour commande directe 
ou rotative

Appareils de tête h3+ x630 et P630 
voir pages 5.16 et 5.17

montage horizontal avec ou sans 
bloc différentiel

200 mm -  UC463XR

UC464P

UC463PR

UC434X

UC464X

UC466XR

UC463XR
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Kits d'équipement pour interrupteurs type HA de 160 à 630 A 
quadro4 - quadro5

UC008 / UC009

UC001 / UC003

UC005

Kits d'équipement pour interrupteurs à coupure apparente à commande rotative.

Ces kits sont prévus pour des appareils à commande directe ou débrochable.
Ils se composent de :
-  1 plaque de montage pour l'appareil de tête recouverte d'un isolant
- 1 plastron en tôle
- les accessoires de fixation.

La plaque de montage des versions 160 et 250 / 400 A en 500 mm de large 
comporte un rail DIN symétrique pour recevoir un jeu de blocs de répartition.

Désignation Caractéristiques Hauteur Emb. Réf.

Kits d'équipement pour interrupteur 160 A
HA452
HA352

largeur 250 mm
à commande
directe ou débrochable

300 mm 1 UC008

largeur 500 mm
à commande
directe ou débrochable

300 mm 1 UC001

Kits d'équipement pour interrupteur 250 / 400 A
HA454, HA457
HA354, HA357

largeur 250 mm
à commande
directe ou débrochable

300 mm 1 UC009

largeur 500 mm
à commande
directe ou débrochable

300 mm 1 UC003

Kits d'équipement pour interrupteur 630 A
HA458
HA358

largeur 500 mm
à commande
directe ou débrochable

600 mm 1 UC005
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Kits d'équipement pour app. mod. et plastrons pleins
quadro4 - quadro5

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

UC951

UC962

UC969

UC268

Kits d'équipement pour appareils modulaires
Ces kits disponibles en hauteur 150 mm et 200 mm, ainsi qu'en largeur 
10 et 24 modules, sont livrés avec :
-  rail DIN modulaire pour appareils épaulement 45 mm,
-  plastron en tôle avec fixation par vis.

Kits d'équipement pour bornes
Ces kits disponibles en hauteur 150 mm sont livrés avec :
-  rail DIN modulaire réglable en profondeur, inclinable à 20°,
-  plastron en tôle avec fixation par vis.

Les supports des rails DIN permettent une fixation rapide par clipsage sur le fond 
de l'enveloppe.
Leur positionnement sur le fond est facilité par des gabarits livrés avec chaque kit.

Désignation Caractéristiques Hauteur Emb. Réf. 

Kits d'équipement 
pour appareils modulaires

largeur 250 mm
1 rangée 10 z 150 mm 2 UC200

largeur 500 mm
1 rangée 24 z 150 mm 2 UC201

1 rangée 24 z 200 mm 2 UC205

platines perforées
pour appareils spéciaux
livrés avec supports  
de fixation

largeur 500 mm 300 mm 1 UC960
450 mm 1 UC962
600 mm 1 UC964

Ecrous-clips et vis M5
pour platine perforée

1 jeu = 25 écrous 1 jeu UC969

Jeu de 2 charnières 
pour plastrons

ces charnières se montent 
sur la droite ou la gauche des 
plastrons

10 
jeux

UC268

Equipements pour  
plastrons pleins

rails DIN réglables
en profondeur pour borniers, 
inclinable à 20°

largeur 500 mm
1 rangée 22 z (rail 400 mm),
peut être fixé sur les fonds au  
pas de 150 ou 200 mm

2 UC951

Kit d'équipement 
pour bornes

largeur 500 mm
1 rangée 22 z

150 mm 2 UC209

UC200

UC201

UC230X10

UC232

Désignation Hauteur Emb. Réf.
larg. 250 mm

Réf.
larg. 500 mm

Plastrons pleins
destinés à être utilisés avec :
- les rails DIN réglables
- les platines perforées
- les jeux de barres
- les gaines à câbles
-  les emplacements vides

50 mm 2 UC221 UC231
75 mm 2 UC220 UC230
100 mm 2 - UC239
150 mm 2 UC222 UC232
200 mm 2 UC223 UC233
300 mm 2 UC224 UC234
400 mm 2 UC225 UC235
600 mm 2 UC226 UC236

Plastrons équipé d'une armature  
d'eclairage à LED 230V

75 mm 2 (quadro5) UC230X10

75 mm 2 (quadro4) UC230X15
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Systèmes de distribution
quadro4 - quadro5

Plusieurs systèmes permettent d'assurer la distribution
électrique dans les enveloppes quadro4 et quadro5 :
-  les répartiteurs à barrettes étagées de 80 à 160 A (page 3.05) 
-  les blocs de répartition de 125 à 400 A (page 3.04)
-  le jeu de barres à composer latéral de 250 A
-  les jeux de barres étagées à composer de 250 et 400 A
-  les jeux de barres à plat à com poser de 160 à 630 A,  

derrière les appareils modulaires

-  les jeux de barres à plat à composer de 160 à 630 A, 
derrière les plastrons

-  les jeux de barres inclinés à composer de 250 à 630 A, derrière les plastrons
-  les répartiteurs multifiches tétrapolaires en 250 A.

Une gamme de connecteurs permet d'assurer la liaison électrique entre certains 
appareils de tête et les systèmes de distribution.

UC830
UC834

UC811
UC820
UC827

UC826
UC828

UC815
UC816
UC988

UC811
UC820
UC827

UC826
UC828

UC815
UC816

UC830
UC834

UC812
UC820
UC827

 

12 x 5 mm                     160 A
KS72B/72C

20 x 5 mm                     250 A
UC832

20 x 5 mm                250 A
UC832

20 x 5 mm
UC832

               250 A

32 x 5 mm                     400 A
UM30A1/30A2/30A3

32 x 5 mm                400 A
UC842

32 x 5 mm
UC842

               400 A

30 x 10 mm                    630 A
UM30A4/30A5

30 x 10 mm              630 A
UM30A4/30A5

UC811
UC820
UC827

 UC826
UC828

UC815
UC816

AI3_UC830_vertical_50

Ech. 10 %

AI3_UC830_vertical_50

Ech. 10 %

UC830 UC820 UC826 UC815Supports de
jeu de barres

Fond 
largeur 250 mm

Fond 
largeur 500 mm

Section des barres 
en cuivre
Réf. des barres

20 x 5 mm                     250 A
UC832
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Systèmes de distribution - barres en cuivres
quadro4 - quadro5

KS72B

UC832

UM30A5

UM30A3

Désignation Caractéristiques Longueur Emb. Réf. 

Barres en cuivre et visserie

l'ensemble des barres en cuivre  
se monte sur les supports de barres,  
en fonction :
-  de la section à utiliser, donc  

de l'intensité
- de la longueur souhaitée

les vis de raccordement sont à  
commander à part pour les barres  
de 250 à 630 A

160 A :
-   barre cuivre 12 x 5 mm,  

taraudée M5, livrée avec vis
245 mm 10 KS72B

-   barre cuivre 12 x 5 mm,  
taraudée M5, livrée avec vis

1000 mm 10 KS72C

250 A :
-   barre cuivre 20 x 5 mm,  

taraudée M6
1000 mm 4 UC832

400 A :
-   barre cuivre 32 x 5 mm,  

taraudée M6
1000 mm 4 UC842

-   barre cuivre 30 x 5 mm,  
taraudée M6

280 mm 1 UM30A3

-   barre cuivre 30 x 5 mm,  
taraudée M6

430 mm 1 UM30A1

-   barre cuivre 30 x 5 mm,  
taraudée M6

880 mm 1 UM30A2

630 A :
-   barre cuivre 30 x 10 mm,  

taraudée M6
430 mm 1 UM30A4

-   barre cuivre 30 x 10 mm,  
taraudée M6

880 mm 1 UM30A5

-   vis de raccordement  
M6 x 10 avec rondelles

50 UC851

-   barre cuivre 50 x 5 mm,  
perforée M10

1750 mm 1 UC844

-   barre cuivre 63 x 5 mm,  
perforée M10

1750 mm 1 UC922

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Visserie :
-  vis de raccordement M6 x 12 

avec rondelles
1 UC851

-  vis de raccordement M10 x 30 
avec rondelles

1 UC855
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Système de distribution- jeux de barres jusqu'à 250 A
quadro4 - quadro5

KJ03A

KZ007

Désignation Caractéristiques Longueur Emb. Réf. 

Répartiteurs multifiches
tétrapolaires In 250 A
pour l'alimentation bi, tri. et tétrapolaire  
de tous types d'appareils.
Raccordements par connecteurs souples 
isolés de 6 et 10 mm2 à verrouillage  
automatique.

Mise en œuvre :
montage dans :
-   toutes les armoires quadro  

de largeur 620 mm,
-   les enveloppes univers 2 travées;
In autorisé (40°C) :
-   par barre : total 250 A,
-   par point de connexion :
   -   40 A avec connecteur 6 mm2 
   -   63 A avec connecteur 10 mm2 
Icc crête : 60 kA.

Se compose de :
-  barres de pontage tétrapolaires isolées, 

avec 4 plages à vis pour raccordement 
des câbles d'arrivée  
(60 points de connexion par barre),

-  connecteurs en fils isolés 
série H07 V-K : 6 x 6 mm2 (bleu)  
et 12 x 6 mm2 (noir)

-  2 pattes de fixation sur montants d'armoire 
quadro et 2 équerres pour fixation dans les 
enveloppes univers.

Avantages :
-  pontage de tous types d'appareils  

bi. - tri. et tétrapolaires placés sur  
le même rail DIN;

-  facilite l'équilibrage des phases

sans
connecteurs

1 KJ03A

avec
connecteurs

1 KJ03B

Option :
connecteurs supplémentaires
(voir réf. KZ001 à KZ075 ci-dessous)
Un : 500 V~ - 50 Hz

Connecteurs 
pour répartiteur multifiche 250 A

connecteurs souples en fils
isolés série H07 V-K

In section couleur Emb. Réf.

longueur : 120 mm

40 A 6 mm2 bleu 12 KZ001
40 A 6 mm2 noir 12 KZ002
63 A 10 mm2 bleu 12 KZ004
63 A 10 mm2 noir 12 KZ005
longueur : 500 mm

40 A 6 mm2 bleu 12 KZ051
40 A 6 mm2 noir 12 KZ052
63 A 10 mm2 bleu 12 KZ074
63 A 10 mm2 noir 12 KZ075

Connecteur 
à sertir pour fils souples de 6 mm2

12 KZ007

A

B

C

A

UC830

Désignation Caractéristiques Longueur Emb. Réf. 

Jeux de barres latéraux 
In 250 A à composer  

Montage sur le côté des enveloppes  
quadro
Icc crête : 36 kA
Entraxe maxi des supports : 225 mm

cet ensemble est constitué de :

-  supports tétrapolaires A 
pour barres en cuivre 20 x 5 mm

6 UC830

-  barre en cuivre 20 x 5 mm B 
taraudée M6

longueur :
1000 mm

4 UC832

- écran de protection C longueur :
1000 mm

1 UC834
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Système de distribution - jeu de barres étagées jusqu'à 400 A
quadro4 - quadro5

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

UC815

Désignation Caractéristiques Emb. Réf. 

Jeux de barres étagées 
In 250 et 400 A à composer

cet ensemble est constitué de :

-  support tétrapolaire étagé  
pour barres en cuivre : 
- 250 A, 20 x 5 mm 
- 400 A, 32 x 5 mm

comprenant :
- 1 support
- 4 vis M6 fixation des barres
-  2 vis M6 fixation du support sur la traverse
- 2 écrous-cage

1 UC815

Ces jeux de barres sont prévus pour être 
installés verticalement dans les gaines à 
câbles des enveloppes quadro4 et 
quadro5.

traverse universelle 185 mm 
(pour la gaine en quadro5)

largeur :
185 mm

2 UC288

traverse universelle 250 mm largeur :
250 mm

2 UC988

Possibilité de les installer 
directement sur les fonds des armoires 
quadro4 et quadro5, sans utiliser les 
traverses.

 kit écran de protection livré avec vis longueur :
620 mm

1 UC816

10 kA 15 kA 20 kA 25 kA 30 kA 35 kA

H

L

In ≤ 400 A
Icc ≤ 35 kA

UC815

250

400

20 x 5

32 x 5

1600

1600

1320

1600

925

895

745

655

580

510

435

385

H

L

In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC815

250

400

20 x 5

32 x 5

35

40

35

34

500 mm200 mm

section des
barres

courant 
nominal en A

supports de  
barres

courant de court-circuit en kA en fonction de la largeur 
des fonds quadro4 et quadro5

courant 
nominal en A

supports de barres section des
barres

distance max. en mm entre supports de barres en fonction du courant de court-circuit en kA

Tenue aux courts-circuits des jeux de barres
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Système de distribution- jeu de barres inclinées jusqu'à 630 A
quadro4 - quadro5

UC826

Désignation Caractéristiques Longueur Emb. Réf. 

Les jeux de barres inclinées  
à composer de 250 à 630 A, 
derrière le plastron

ces jeux de barres ne permettent  
pas l'installation d'appareils 
modulaires sur l'avant du jeu 
de barres. Ils sont spécialement 
adaptés pour réaliser un jeu de barres  
derrière le plastron.

cet ensemble est constitué par :
2 supports tétrapolaires pour barres cuivre : 
- 250 A, 20 x 5 mm 
- 400 A, 32 x 5 mm 
- 630 A, 30 x 10 mm

livré avec :
- 4 pièces de fixation du support
- 8 écrous-cage
- 16 vis M6
- 4 piliers pour écran

250 mm 1 set UC826

Jeu de barres horizontales
cette configuration est possible  
sur les fonds de 250 et 500 mm de large

cet ensemble est réalisé à l'aide du set 
UC826 et de 4 pièces de fixation qui se  
positionnent dans la configuration souhaitée

1 set UC826

Jeu de barres verticales
cette configuration est possible  
sur les fonds de 250 mm de large

cet ensemble est réalisé à l'aide du set 
UC826 et de 4 pièces de fixation qui se  
positionnent dans la configuration souhaitée

1 set UC826

Ecran de protection 
pour supports UC826 :
- largeur : 212 mm
- hauteur : 990 mm

la protection contre les contacts directs est 
obtenue en fixant, soit un plastron plein sur 
l'avant du jeu de barres, soit un écran de 
protection à adapter en longueur

1 set UC828

10 kA 15 kA 20 kA 25 kA 30 kA 35 kA
In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC826

250

400

630

20 x 5

30 x 5

30 x 10

1600

1600

1600

1335

1600

1600

935

1180

1190

780

820

825

620

600

600

425

400

400

In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC826

250

400

630

20 x 5

30 x 5

30 x 10

35

45

45

35

35

35

500 mm250 mm

section des
barres

courant 
nominal en A

supports  
de barres

courant de court-circuit en kA en fonction de la largeur 
des fonds quadro4 et quadro5

courant 
nominal en A

supports de barres section des
barres

distance maximum en mm entre supports de barres en fonction du courant de court-circuit en kA

Tenue aux courts-circuits des jeux de barres

H

L

H

L
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Système de distribution- jeu de barres à plat jusqu'à 630 A
quadro4 - quadro5

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

UC820

Désignation Caractéristiques Longueur Emb. Réf. 

Les jeux de barres à plat 
à composer de 160 à 630 A,

support tétrapolaire pour barres en cuivre :
- 160 A, 12 x 5 mm
- 250 A, 20 x 5 mm
- 400 A, 30 x 5 mm
-  630 A, 30 x 10 mm
comprend :
- 1 support + traverse plastique
- 3 vis M6 fixation support
-  2 piliers pour écran de protection

1 UC820

Jeu de barres vertical arrière
cette configuration est spécialement  
adaptée pour réaliser un jeu de barres  
derrière les appareils modulaires

pour cet ensemble prendre le support 
UC820 et la traverse support de barres,  
livrée avec 2 écrous-cage et 2 vis M6

500 mm 1 UC812

Jeu de barres vertical en fond
cette configuration sur les fonds de  
250 mm de large est possible en utilisant 
une traverse support de barre adaptée.
Cette configuration ne permet pas  
l'installation d'appareils modulaires  
sur l'avant du jeu de barres

pour cet ensemble prendre le support 
UC820 et la traverse support de barres, 
livrée avec 2 écrous-cage et 2 vis M6

250 mm 1 UC811

Ecran de protection 
pour support UC820 :
- largeur : 294 mm
- hauteur : 990 mm

l'écran de protection est à couper à la 
bonne dimension. La protection contre les 
contacts directs est obtenue en fixant des 
plastrons pleins sur l'avant du jeu de barres 
ou l'écran de protection.

1 UC827

Jeu de barres horizontal
cette configuration est possible sur les 
fonds de 250 et 500 mm de large

pour cet ensemble prendre le support 
UC820 et la traverse support de barres

250 mm 1 UC811

10 kA 15 kA 20 kA 25 kA 30 kA 35 kA
In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC820

160

250

400

630

12 x 5

20 x 5

30 x 5

30 x 10

1000

1600

1600

1600

515

1450

1600

1600

250

850

1100

1600

600

780

1280

440

570

940

300

380

630

In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC820

160
 
250
 
400

630

12 x 5

20 x 5

30 x 5

30 x 10

20

35

45

55

15

30

34

45

500 mm250 mm

section des
barres

courant 
nominal en A

supports  
de barres

courant de court-circuit en kA en fonction de la largeur 
des fonds quadro4 et quadro5

courant 
nominal en A

supports de barres section des
barres

distance maximum en mm entre supports de barres en fonction du courant de court-circuit en kA

Tenue aux courts-circuits des jeux de barres

H

L
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Système de distribution - connecteurs de liaison
quadro4 - quadro5

UC877

UC868

UC875

UC870

UC876

UM92Y

Connecteurs de liaison

pour relier les interrupteurs HA 125/160 A 
à des blocs de répartition KJ02 fixés sur la 
même rangée

1 jeu comprend :
-  4 câbles H 07-V-K noir 50 mm2 

longueur 450 mm avec cosses

1 set UC870

Désignation Caractéristiques Emb. Réf. 

pour relier les boîtiers moulés P250 au jeu 
de barres inclinées UC826 monté en 
250 mm de large

1 jeu comprend :
- 4 méplats, 20 x 3 mm2

montage possible q4 - q5

1 set UC877

pour relier les boîtiers moulés P630/400 
LSI au jeu de barres inclinées UC826 
monté en 250 mm de large

1 jeu comprend :
- 4 méplats, 25 x 6 mm2

montage possible q4 - q5

1 set UC868

pour relier les boîtiers moulés P250 
horizontal en 500 mm de large au jeu de 
barres UC820 monté derrière les appareils 
modulaires en 500 mm de large

1 jeu comprend :
-  4 câbles de 70 mm2 avec cosses

montage possible q4 - q5

1 set UC875

Connecteurs de liaison

pour relier les interrupteurs HA 250 A  
au jeu de barres latéral UC830

1 jeu comprend :
-  4 connecteurs souples 20 x 3 mm

1 set UC876

Barres cuivre souples

pour réaliser des liaisons 
spécifiques entre appareils de tête et  
système de distribution

160 A
section 20 x 2

2000 mm 4 UM92X

250 A
section 20 x 3

2000 mm 4 UM92Y

400 A
section 32 x 4

2000 mm 4 UM92Z

630 A
section 32 x 6

2000 mm 4 UM92W
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Accessoires
quadro4 - quadro5

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

UC971

K96A

K96C

K96F

K96M

K96H

UC976

UC288

UC992

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Borniers pour arrivée de terre
comprenant :
- 1 barre de cuivre pleine 12 x 5 mm
- 2 cavaliers K96A (16²)
- 2 cavaliers K96M (702)
- 2 écrous + 2 vis
- 2 entretoises de 80 mm

peuvent être complétés par les 
cavaliers de raccordement 
ci-dessous

largeur :
250 mm

1 UC971

largeur :
500 mm

1 UC972

Cavaliers de raccordement
pour barre de cuivre ci-dessus

pour raccordement des câbles d'arrivée 
et de départs

section de câble admissible 1,5 à 16² 20 K96A
2,5 à 352 20 K96C
1,5 à 702 20 K96M
25 à 702 20 K96F
16 à 952 20 K96H

Traverses universelles
permettent :
- de maintenir les câbles à l'aide d'un collier
- de monter un rail DIN verticalement pour réaliser 
   un bornier

pour gaine à câbles de 200 mm 
dans quadro5 de largeur 900 mm

largeur :
185 mm

2 UC288

largeur : 
250 mm

2 UC988

largeur :
500 mm

2 UC289

Bandes de marquage 
pour plastrons modulaires

comprend :
-  porte-étiquette transparent  

adhésif
- étiquette de marquage

longueur :
10 z

12 JE001

longueur : 
24 z

12 JE003

Connecteurs de départ
permettent le raccordement  
des conducteurs PE

comprenant :
-  1 support (2 pour UC976) 

(1 x 352 - 11 x 162 - 13 x 102)
- 2 entretoises de 80 mm
- 2 écrous + 2 vis

largeur :
250 mm

1 UC975

largeur : 
500 mm

1 UC976

Rails DIN modulaires 
hauteur 15 mm

-  pleins pour borniers montés  
verticalement

longueur :
2000 mm

10 A09900

-   perforés pour recevoir des  
colliers de fixation

longueur :
2000 mm

20 A099B

Entretoises 
métalliques
livrées avec écrous + vis + rondelles

hauteur : 80 mm
vis M6

5 UC922

Ecrou cage M6 25 UC990

Vis M6 x 12 25 UC991

Vis auto-taraudeuses M6 x 10 25 UC856E

Obturateur en bande
pour fermer les emplacements non occupés

longueur 24 z 10 JP024

A099

UC856E

UC990

JP024

JE003
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Accessoires
quadro4 - quadro5

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

FZ442

FC664

FZ794

UC916

UC915

UZ25V1

UZ01V1

UZ25V2

Cloisons de séparation horizontales
permettent de cloisonner les 
enveloppes en plusieurs parties

cloisons métalliques

pour enveloppes quadro4 
et quadro5

livrées avec support de montage

largeur :
620 mm

1 FC664

Porte-schémas souples
auto-adhésif, à coller à l'intérieur des portes

format A4 10 FZ794

Porte-schémas rigides
en tôle d'acier livré avec adhésif à coller 
à l'intérieur des portes

format A4 2 FZ795D

Goulotte de câblage verticale
livrées avec couvercle

largeur 60 mm x hauteur 80 mm longueur
2000 mm 2 UC916

Support de fixation
des goulottes verticales et horizontales sur le fond 
des enveloppes quadro

6 UC915

Support de bracelets guide-fils
(1 jeu = 20 pièces)

entraxe 150 mm 1 jeu UZ01V1

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Goulottes de jonction
en matière isolante, 
couleur RAL 9010

fixées sur le dessus ou le dessous des 
enveloppes, ces goulottes permettent 
l'épanouissement et le rangement des câbles 
d'arrivées et de départs

hauteur : 195 mm
profondeur : 155 mm

comprend :
- 2 équerres de fixation
- 1 plaque de fond
- 1 couvercle
- 2  plaques de fermeture  

latérales

largeur :
300 mm

1 FZ441

largeur :
550 mm

1 FZ442

largeur :
800 mm

1 FZ443

largeur :
1050 mm

1 FZ444

Goulottes de câblage horizontales
livrées avec couvercle

largeur 30 mm x hauteur 80 mm longueur
250 mm 10 UC911

500 mm 10 UC912

Bracelets guide-fils
(1 jeu = 20 pièces)

grand volume 1 jeu UZ25V1
petit volume 1 jeu UZ25V2



 2.72

Coffrets et armoires 
quadro4

Sous réserve de modifications techniques

8%

P

L

H

AI3_corps+soc

L H P

FC445 370 150 267

FC446 370 150 267

FC455 620 150 267

FC456 620 150 267

X 2X 2X 2 13

Ø 8.5
35 35

70

70
39
,5

30
,5 16

42
,5 1

2

3 125

25

Coffrets et armoires quadro4 Cotes d'encombrement

références

Pattes de fixation murale FM640

Montage du plastron porte
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Coffrets et armoires 
quadro4

Sous réserve de modifications techniques

8%

H F1 F2

F3

P

L

25

H1

AI1_Quadro-cot

Ech : 8 % AI3_Qu4_Fond_

Fond 1650

L

H

H1

H2

H1 L

FC210 450 620

FC111 600 370

FC211 600 620

FC112 750 370

FC212 750 620

FC113 900 370

FC213 900 620

FC115 1200 370

FC215 1200 620

FC116 1350 370

FC216 1350 620

F1

305

455

455

605

605

755

755

1055

1055

1205

1205

F2

270

420

420

570

570

720

720

1020

1020

1170

1170

F3

565

565

315

565

315

565

315

565

315

565

P

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

H

500

650

650

800

800

950

950

1250

1250

1400

1400

H L H1 H2

FC118 1650 370 750 900

FC218 1650 620 750 900

FC119 1800 370 900 900

FC219 1800 620 900 900

Coffrets et armoires quadro4

Cotes d'encombrement

fixations

Cotes d'encombrement

références :
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Coffrets et armoires 
quadro5

Sous réserve de modifications techniques

AI3_Q5_T1_02

Ech: 8%

H

P2

P1

L

F2

F1

AI3_IP5_T1_

L

F2

ECH: 8%

H

F1

P1

P2

150

L

FM201 700

FM202 700

FM203 700

P2

220

220

220

F1

580

730

880

F2

570

570

570

P1

260

260

260

H

660

810

960

H L P1 P2

FM108 1710 450 260 220

FM109 1860 450 260 220

FM207 1560 700 260 220

FM208 1710 700 260 220

FM209 1860 700 260 220

FM307 1560 900 260 220

FM308 1710 900 260 220

FM309 1860 900 260 220

F1

1630

1780

1480

1630

1780

1480

1630

1780

F2

320

320

570

570

570

770

770

770

220 11801260 570260FM205 700

220 13301410 570260FM206 700

Coffrets et armoires quadro5

Cotes d'encombrement

références :

Cotes d'encombrement

références :

fixations fixations
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Coffrets vega et vega D

Simplicité,
 technologie
 et design

hager.be
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Coffrets IP65 
orion plus

Les avantages pour vous :

 - Une solution de coffrets robustes (IP65/IK10) et  
esthétiques à la fois.

 - Taille et profondeur adaptées à chaque besoin. 

 -  Coffrets polyester adaptés à un usage à l'extérieur.

Caractéristiques techniques :

 - IP65 porte fermée, couleur RAL 7035.

 - Métalliques - classe I ou en polyester - classe II.

 - Hauteurs de coffrets métalliques : de 300 à 950 mm.

 - Hauteurs de coffrets en polyester : de 350 à 800 mm.

 - Profondeurs : de 160 à 300 mm.

A usage général La gamme orion plus IP65 est destinée à un usage général 
en milieu spécifique : agressivité chimique, humidité,  
ou poussière.
2 types d'équipements possibles : kit modulaire ou plaque 
de montage. 
La gamme comprend des armoires métalliques (montage à 
l'intérieur) et en polyester (montage à l'intérieur/extérieur).
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coffrets en polyester

coffrets métalliques

hauteur
mm

largeur
mm

profond.
mm

coffret
porte pleine

coffret
porte transp. kit modulaire

plastron
plein  
h. 150 mm

plaque de montage 
pleine     perforée

socle
h. 150 mm

300 250 160 FL102A FL152A - - - - FL402A FL472A -

350 300 160 FL104A FL154A FL979A 24 z 2 rangées FL711E FL404A FL473A -

350 300 200 FL105A FL155A FL979A 24 z 2 rangées FL711E FL404A - -

500 300 200 FL110A FL160A FL981A 36 z 3 rangées FL711E FL407A FL474A -

500 400 200 FL112A FL162A FL982A 54 z 3 rangées FL712E FL408A FL475A -

650 400 200 FL117A FL167A FL983A 72 z 4 rangées FL712E FL412A FL476A -

650 400 250 FL118A FL168A FL983A 72 z 4 rangées FL712E FL412A FL476A -

650 500 200 FL119A FL169A FL994A 88 z 4 rangées FL713E FL413A FL477A FL957A

650 500 250 FL120A FL170A FL994A 88 z 4 rangées FL713E FL413A FL477A FL958A

800 600 250 FL123A FL173A FL996A 130 z 5 rangées FL714E FL415A FL479A FL959A

800 600 300 FL124A FL174A FL996A 130 z 5 rangées FL714E FL415A FL479A FL960A

950 600 250 FL125A FL175A FL997A 156 z 6 rangées FL714E FL416A FL480A FL959A

950 600 300 FL126A FL176A FL997A 156 z 6 rangées FL714E FL416A FL480A FL960A

950 800 250 FL127A FL177A FL998A 222 z 6 rangées FL715E FL417A FL481A FL961A

950 800 300 FL128A FL178A FL998A 222 z 6 rangées FL715E FL417A FL481A FL962A

hauteur
mm

largeur
mm

profond.
mm

coffret
porte pleine

coffret
porte transp.

kit modulaire plastron
plein h. 150 mm

plaque de montage 
pleine     perforée

350 300 160 FL204B FL254B FL980A 24 z 2 rangées FL711E FL404A FL473A

500 300 200 FL209B FL259B FL981A 36 z 3 rangées FL711E FL407A FL474A

500 400 200 FL213B FL263B FL982A 54 z 3 rangées FL712E FL408A FL475A

650 400 200 FL216B FL266B FL983A 72 z 4 rangées FL712E FL412A FL476A

650 500 250 FL221B FL271B FL994A 88 z 4 rangées FL713E FL413A FL477A

800 600 300 FL229B FL279B FL996A 130 z 5 rangées FL714E FL415A FL479A

Coffrets orion plus
métalliques
(page 2.78)

Coffrets orion plus
en polyester
(page 2.80)

Plaques de fond pleines 
ou perforées
(page 2.81)

Kit d'équipement pour 
appareillage modulaire 
(page 2.82)

Coffrets orion plus IP65
guide de choix

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Coffrets étanches IP65, métalliques
orion plus

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

FL110

FL958A

Coffrets avec porte pleine ou porte transparente 
En tôle d'acier teinte RAL 7035 pour installation à l'intérieur.

IP65 / IK10 porte fermée
IP30 / IK10 porte ouverte
classe d'isolation : I \
selon CEI 529

Conformes suivant les normes : 
NF EN 61439-1/2/3

Ces coffrets comportent :
-  deux plaques entrées de câbles amovibles en partie basse et haute,
-  des goujons de mise à la terre dans le corps et sur la porte,
-  des charnières à démontage rapide de la porte,
-  une porte opaque ou pleine équipée d'une ou deux serrures triangulaires 8 mm,  

situées en zone non étanche, un joint d'étanchéité est moulé sur la porte.

Options :
-  serrures,
-  pattes de fixation murale,
-  plaques de montage pleines ou perforées,
-  kit d'équipement pour appareillage modulaire
-  kit de mise à la terre

Caractéristiques Réf. 
Porte transp.

Réf. 
Porte pleine 

dimensions :
h x l x p (mm)
300 x 250 x 160 FL152A FL102A

350 x 300 x 160 FL154A FL104A
350 x 300 x 200 FL155A FL105A

500 x 300 x 200 FL160A FL110A

500 x 400 x 200 FL162A FL112A

650 x 400 x 200 FL167A FL117A

650 x 400 x 250 FL168A FL118A

650 x 500 x 200 FL169A FL119A

650 x 500 x 250 FL170A FL120A

800 x 600 x 250 FL173A FL123A

800 x 600 x 300 FL174A FL124A

950 x 600 x 250 FL175A FL125A

950 x 600 x 300 FL176A FL126A

950 x 800 x 250 FL177A FL127A

950 x 800 x 300 FL178A FL128A

Coffrets orion plus métalliques

Socles
hauteur 150 mm

Caractéristiques Réf.  

pour coffrets : 
FL119A, FL169A FL957A

FL120A, FL170A FL958A
FL123A, FL125A, FL173A, FL175A FL959A

FL126A, FL124A, FL174A, FL176A FL960A

FL127A, FL177A FL961A

FL128A, FL178A FL962A



 2.79

E
nv

el
op

p
es

Accessoires pour coffrets métalliques IP65
orion plus

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Serrures
remplace la ou les serrure(s) triangulaire(s) d'origine (les armoires  ≥ 650 mm sont équipées de 2 serrures)

Pattes de fixation murale
métalliques

Kit de mise à la terre

Set d'association verticale

Caractéristiques Réf.  

1 serrure à clé livrée avec 2 clés n°427 FL96Z
1  jeu de 2 serrures carrées, 8 mm, avec 1 clé FL80Z
1  jeu de 2 serrures à double-barre 3 mm, avec 1 clé FL95Z

Caractéristiques Réf.  

livrées avec vis de fixation FL85Z

Caractéristiques Réf.  

pour coffrets en tôle FL874A

Caractéristiques Réf.  

pour coffrets en tôle,
comprend les vis et un joint auto-adhésif  

FL670A

FL670A

FL874A

FL85Z

FL80Z FL95Z

FL96Z
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Coffrets étanches IP65, polyester
orion plus

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

FL863Z

FL96Z

FL81Z FL97Z

FL204B

Coffrets avec porte pleine ou transparente
En polyester renforcé de fibre de verre.
Teinte RAL 7035,
moulage monobloc.
IP65 / IK10 porte fermée,
classe d'isolation : II t
Selon CEI 536.

Ces coffrets comportent :
-  une porte équipée d'une ou deux serrures triangulaires 8 mm, situées en zone 

non étanche, un joint d'étanchéité est moulé sur la porte,
-  des goujons soudés dans le fond du coffret pour la fixation de la plaque de montage.

Options :
-  serrures,
-  pattes de fixation,
-  plaques de montage pleines ou perforées,
-  kit d'équipement pour appareillage modulaire.

 Classement au feu
 suivant NF EN 60695-2-10 en 11 : 960°C.
 

Caractéristiques Réf. 
Porte transp.

Réf. 
Porte pleine 

dimensions :
h x l x p (mm) 
350 x 300 x 160 FL254B FL204B

500 x 300 x 200 FL259B FL209B
500 x 400 x 200 FL263B FL213B

650 x 400 x 200 FL266B FL216B

650 x 500 x 250 FL271B FL221B

800 x 600 x 300 FL279B FL229B

Caractéristiques Réf.  

1 serrure à clé livrée avec 2 clés n°427 FL96Z
1 jeu de 2 serrures carrées, 8 mm, avec 1 clé FL81Z

1 jeu de 2 serrures à double-barre, 3 mm, avec 1 clé FL97Z

Caractéristiques Réf. 

livrées avec vis de fixation M6 x 12 FL863Z

Coffrets orion plus polyester

Serrures 
remplacement les serrures triangulaires d'origine

Pattes de fixation murale  
en matériau synthétique
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Accessoires
pour coffrets orion plus

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

FL408A

FL475A

FL450A

UC969

Caractéristiques Dimensions
l. x h. (mm)

Réf.  

pour coffrets :
FL102A, FL152A 193 x 280 FL402A

FL104A, FL105A, FL154A, FL155A, FL204B, FL254B 243 x 330 FL404A
FL110A, FL160A, FL209B, FL259B 243 x 480 FL407A

FL112A, FL162A, FL213B, FL263B 343 x 480 FL408A

FL117A, FL118A , FL167A, FL168A, FL216B, FL266B 343 x 630 FL412A

FL119A, FL120A, FL169A, FL170A, FL221B, FL271B 443 x 630 FL413A

FL123A, FL124A, FL173A, FL174A, FL229B, FL279B 543 x 780 FL415A

FL125A, FL126A, FL175A, FL176A 543 x 930 FL416A

FL127A, FL128A, FL177A, FL178A 743 x 930 FL417A

Caractéristiques Dimensions
l. x h. (mm)

Réf.  

pour coffrets :
FL102A, FL152A 193 x 280 FL472A

FL104A, FL105A, FL154A, FL155A, FL204B, FL254B 243 x 330 FL473A
FL110A, FL160A, FL209B, FL259B 243 x 480 FL474A

FL112A, FL162A, FL213B, FL 263B 343 x 480 FL475A

FL117A, FL118A, FL167A, FL168A, FL216B, FL266B 343 x 630 FL476A

FL119A, FL120A, FL169A, FL170A, FL221B, FL271B 443 x 630 FL477A

FL123A, FL124A, FL173A, FL174A, FL229B, FL279B 543 x 780 FL479A

FL125A, FL126A, FL175A, FL176A 543 x 930 FL480A

FL127A, FL128A, FL177A, FL178A 743 x 930 FL481A

Plaques de montage pleines

En tôle d'acier, épaisseur 2 mm, zinguée

montage des plaques :
-  soit directement sur le fond du coffret,
-  soit sur glissières permettant le réglage en profondeur (fixation avec les équerres FL450A)

Plaques de montage perforées

En tôle d'acier, épaisseur 2 mm, zinguée,

montage des plaques :
-  soit directement sur le fond du coffret,
-  soit sur glissières permettant le réglage en profondeur (fixation avec les équerres FL450A)

Caractéristiques Réf. 

4 équerres livrées avec vis de fixation FL450A

Caractéristiques Réf. 

1 jeu = 25 écrous UC969

Equerres de fixation

pour montage des plaques sur les glissières latérales

Ecrous-clips et vis M5

pour platine perforée
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Accessoires
pour coffrets orion plus

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

FL981A

FL712E

Désignation Caractéristiques Réf.

Kits d'équipements
Pour appareillage modulaire sur châssis

Ils se composent :
-  de rails DIN (épaulement 44 mm)  

montés sur châssis et ajustables  
en profondeur, 

- de plastrons à fente

pour coffrets :
2 rangées (24 z) :
FL104A, FL105A, FL154A, FL155A

FL979A

2 rangées (24 z) :
FL204B, FL254B

FL980A

3 rangées (36 z) :
FL110A, FL160A, FL209B, FL259B

FL981A

3 rangées (54 z) :
FL112A, FL162A, FL213B, FL263B

FL982A

4 rangées (72 z) :
FL117A, FL118A, FL167A, FL168A, FL216B, FL266B

FL983A

Désignation Caractéristiques Réf.

Plastrons pleins
Pour kits d'équipement pour appareillage 
modulaire, remplacent les plastrons 
à fentes d'origine. 
Hauteur : 150 mm.

pour coffrets :
largeur 300 mm
FL104A, FL105A, FL110A, FL204B, FL209B, FL154A, FL155A, 
FL160A, FL254B, FL259B

FL711E

largeur 400 mm
FL112A, FL117A, FL118A, FL213B, FL216B, FL162A,  FL167A, 
FL168A, FL263B,  FL266B

FL712E

largeur 500 mm
FL119A, FL120A, FL221B, FL271B, FL169A, FL170A

FL713E

largeur 600 mm
FL123A, FL124A, FL125A, FL126A, FL229B, FL173A, FL174A, 
FL175A, FL176A, FL279B

FL714E

largeur 800 mm
FL127A, FL128A, FL177A, FL178A

FL715E

Kits d'équipements
Pour appareillage modulaire,  
sur montants fonctionnels

Ils se composent :
-  de 2 montants fonctionnels, de rails  

DIN (épaulement 44 mm)
-  de 2 montants pour le support des  

plastrons
-  de plastrons à fente,

4 rangées (88 z) :
FL119A, FL120A, FL169A, FL170A, FL221B, FL271B

FL994A

5 rangées (130 z) :
FL123A, FL124A, FL173A, FL174A, FL229B, FL279B

FL996A

6 rangées (156 z) :
FL125A, FL126A, FL175A, FL176A

FL997A

6 rangées (222 z) :
FL127A, FL128A, FL177A, FL178A

FL998A
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Accessoires
pour coffrets orion plus

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

FL70Z

UZ01V1

JE003

FL494A

K159

KZ013

UZ25V1 UZ25V2

Désignation Caractéristiques Réf.

Goulotte de câblage
horizontale et verticale
long. 2 m

L x P
25 x 60 mm FL70Z

40 x 60 mm FL71Z

Bracelets guide-fils
Se fixent sur le rail DIN à l'aide du
support UZ01V1 par simple rotation

bracelet grande section UZ25V1
bracelet petite section UZ25V2

Traverses pour barrettes de terre long. = 300 mm FL492A
long. = 400 mm FL493A
long. = 500 mm FL494A
long. = 600 mm FL495A
long. = 800 mm FL496A

Barrettes de terre 
voir page 3.03

long. = 169 mm; 1x252+11x162+13x102 K158
long. = 242 mm; 1x252+8x162+29x102 K159

Socle jaune / vert pour fixation des barettes de terre  
sur la traverse

KZ013

Supports de fixation

Pour bracelets guide-fils

fixation à clips UZ01V1

Obturateur en bande
Pour condamner une rangée 
(p. ex. pour bornes) d'un plastron 
pour appareils modulaires

sécable par 1/2 z,
long. 6 z

FL871Z

Bande de marquage
pour plastrons,
long. 24 z

comprend :
-  porte-étiquette transparent adhésif
- étiquette de marquage

JE003
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H B B1 B2 C D E1 E2
FL102A - 300 160 195 80 200 250 210 320
FL104A 2 300 350 160 245 80 250 300 260 370
FL105A 2 300 350 200 245 120 250 300 260 370
FL110A 3 300 500 200 245 120 250 450 260 370
FL112A 3 400 500 200 345 120 350 450 360 470
FL117A 4 400 650 200 345 120 350 600 360 470
FL118A 4 400 650 250 345 170 350 600 360 470
FL119A 4 500 650 200 445 120 450 600 460 570

FL120A 4 500 650 250 445 170 450 600 460 570

FL123A 5 600 800 250 545 170 550 750 560 670
FL124A 5 600 800 300 545 220 550 750 560 670

A
250

F1
220
272
272
422
422
572
572
572

572

722
722

F2
332
382
382
532
532
682
682
682

682

832
832

FL402A FL472A 193 280 169 208
FL404A FL473A FL104A, FL105A, FL204B 243 330 219 258
FL407A FL474A FL110A, FL209B 243 480 219 258
FL408A FL475A FL112A, FL213B 343 480 219 408
FL412A FL476A FL117A, FL118A, FL216B 343 630 319 408
FL413A FL477A FL120A, FL221B 443 630 319 558
FL415A FL479A FL123A, FL124A, FL229B 543 780 319 558
FL416A FL480A FL125A, FL126A 543 930 419 558
FL417A FL481A FL127A, FL128A 743 930 419 558

FL102A
A1 H1 E3 F3

H
1

E3
A1

F3

AI3_FL08A_T1_04

FL125A 6 600 950 250 545 170 550 900 560 670 872 982
FL126A 6 600 950 300 545 220 550 900 560 670 872 982
FL127A 6 800 950 250 745 170 750 900 760 870 872 982
FL128A 6 800 950 300 745 220 750 900 760 870 872 982AI3_FL08A_T1_03

B

64

D

22

274

C

E1

E2

H

A
F F1

20E

F2

AI3_FL08A_T1_03

B

64

D

22

274

C

E1

E2

H

A

F F1

20E

F2

E
169
219
219
219
319
319
319
419

419

519
519

F
208
258
258
408
408
558
558
558

558

708
708

519 858
519 858
719 858
719 858

note : prévoir ''A + 25 mm'' pour l'ouverture de la porte

Plaque de montageCoffrets métalliques

coffretnombre 
rangées

Réf.

Cotes d'encombrement

fixations extérieures fixations 
intérieures

Cotes des plaques de montage

pour coffrets dimensions plaques fixations plaquesplaques perforéesplaques pleines

orion plus
Coffrets métalliques IP65

Sous réserve de modifications techniques
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AI3_FLO8B_T1_01

BA
F2 FH F1D

C

E2
E1
E

A H B C D E F E1 E2

FL204B 2 300 350 160 250 300 219 258 229 339

FL209B 3 300 500 200 250 450 219 408 229 339

FL213B 3 400 500 200 350 450 319 408 329 439

FL216B 4 400 650 200 350 600 319 558 329 439

FL221B 4 500 650 250 450 600 419 558 429 539

FL229B 5 600 800 300 550 750 519 708 529 639

F1

269

419

419

569

569

719

F2

389

539

539

689

689

839

Cotes d'encombrement

Coffrets en polyester

références nombre 
de 
rangées

coffret fixations
intérieures

fixations 
extérieures

orion plus
Coffrets en polyester IP65

Sous réserve de modifications techniques



Modules, bornes de jonction, répartiteurs, borniers : 
une gamme complète pour raccorder rapidement et 
efficacement les appareils installés dans les coffrets 
et armoires électriques.

Connexion
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Barettes en laiton 3.03

Répartiteurs et blocs de répartition modulaires 3.04
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Guide technique 3.09
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 3.02 Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Modules de jonction
quickconnect ≤ 63 A 

Un système de jonction plus sûr, plus rapide, plus facile...
Modules de jonction avec bornes à enfichage de 4 mm2 et bornes à vis de 25 mm2.

Pour le raccordement des câbles d’arrivée et repiquages pour dérivations dans les 
coffrets de distribution : vega, gamma, volta, vector, vega D et univers quickset.

Bornier en matière isolante, IP 2X, intensité max : 63 A.
Tension d’isolement : Ui = 400 V.

Conforme à la norme  
EN 60 998.

Désignation Largeur Emballage Réf.

Module PE (Module de terre)

5 x 4 mm² + 1 x 25 mm² 30 mm 1 KN06E

8 x 4 mm² + 2 x 25 mm² 45 mm 1 KN10E

11 x 4 mm² + 3 x 25 mm² 60 mm 1 KN14E

14 x 4 mm² + 4 x 25 mm² 75 mm 1 KN18E

17 x 4 mm² + 5 x 25 mm² 90 mm 1 KN22E

20 x 4 mm² + 6 x 25 mm² 105 mm 1 KN26E

Pontage 1 set (= 10 pièces) KN99E

Module N (Module neutre)

5 x 4 mm² + 1 x 25 mm² 30 mm 1 KN06N

8 x 4 mm² + 2 x 25 mm² 45 mm 1 KN10N

11 x 4 mm² + 3 x 25 mm² 60 mm 1 KN14N

14 x 4 mm² + 4 x 25 mm² 75 mm 1 KN18N

17 x 4 mm² + 5 x 25 mm² 90 mm 1 KN22N

20 x 4 mm² + 6 x 25 mm² 105 mm 1 KN26N

Pontage 1 set (= 10 pièces) KN99N

Module P (Module phase)

5 x 4 mm² + 1 x 25 mm² 30 mm 1 KN06P

8 x 4 mm² + 2 x 25 mm² 45 mm 1 KN10P

11 x 4 mm² + 3 x 25 mm² 60 mm 1 KN14P

14 x 4 mm² + 4 x 25 mm² 75 mm 1 KN18P

17 x 4 mm² + 5 x 25 mm² 90 mm 1 KN22P

20 x 4 mm² + 6 x 25 mm² 105 mm 1 KN26P

Pontage 1 set (= 10 pièces) KN99P

Système de marquage
avec symboles autocollants
(N, PE, L1, L2, L3)

1 KN99M

Traverse

pour vega 1 VZ708N

pour vega D 1 FD00Q1

Traverse
pour vector

1 VZ711

Traverse
pour gamma

1 GZ30A

Adaptateur universel
pour fixation sur rail DIN (horizontalement 
et verticalement) ou platine

1 KN00A

Traverse
pour univers quickset IP 44

1 UZ00K2

KN06N

KN22P

KN06P

KN99P

UZ00K2

KN00A

VZ711

VZ708N

KN14E
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Barrettes en laiton In ≤ 60 A

Barrettes sans socle
pour raccordements des neutre, terre, phases.

Livrés avec vis de fixation.

neutre = socle bleu,
terre = socle vert / jaune,
phase = socle beige.

Plot en laiton pour In ≤ 60 A, socle en matière isolante.

Raccordements : nombre + section Caractéristiques Emb. Réf.

2 x 16² + 2 x 10²
4 raccordements plot long. 30 mm

10 K140

3 x 16² + 4 x 10²
7 raccordements plot long. 49 mm

10 K142

5 x 16² + 5 x 10²
10 raccordements plot long. 67 mm

10 K143

5 x 16² + 6 x 10²
11 raccordements plot long. 73 mm

10 K144

2 x 16² à double serrage + 8 x 10²,
10 raccordements plot long. 69 mm

10 K145

6 x 16² + 7 x 10²
13 raccordements plot long. 85 mm

10 K148

1 x 25² + 5 x 16² + 5 x 10²
11 raccordements plot long. 85 mm

10 K151

1 x 25² + 8 x 16² + 8 x 10²
17 raccordements plot long. 121 mm

10 K156

1 x 25² + 11 x 16² + 13 x 10²
25 raccordements plot long. 169 mm

10 K158

1 x 25² + 8 x 16² + 29 x 10² barrettes grande longueur (sans socle)
pour fixation sur châssis armoires univers : 
supports isolants UM01F, fixation 
sur UT91A / UT92A (voir page 2.38),
avec socles ci-dessous

long. 242 mm 10 K159

1 x 25² + 16 x 16² + 61 x 10²          482 mm 10 K160F

1 x 25² + 33 x 16² + 129 x 10²          992 mm 10 K162F

Socles pour barrettes K140 à K162F
en matière isolante, avec vis M4 x 8 
pour fixation sur barrette

socle bleu, pour neutre 10 KZ012

socle vert / jaune, pour terre 10 KZ013

socle beige, pour phase 10 KZ014

Ressort à clips pour fixation 
des barrettes avec socle, sur rails DIN
avec vis de fixation sur barrette 
type KZ012, KZ013, KZ014

montage sur rail DIN     larg. 20 mm 50 KZ060

horizontalement            verticalement

Bornes de raccordement
en laiton, pour rail DIN, IP20

bleu, pour neutre : 7 x 16² 5 KM07NF

vert, pour terre : 7 x 16² 5 KM07EF

bleu, pour neutre : 12 x 16² 5 KM12NF

vert, pour terre : 12 x 16² 5 KM12EF

KZ012 + K148

K140

K142

K143

K144

K145

K148

K151

K158

KM07EF

KM07NF

KZ060

KZ014

KZ013

KZ012
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Répartiteurs modulaires à barrettes étagées

Répartiteurs modulaires à barrettes étagées 
Forme modulaire, monobloc, avec capot pivotant imperdable, pour conducteurs  
en cuivre. 

Extensions de neutre disponible comme accessoire.

Fixation sur rail DIN ou sur plaque de montage, Ui : 500 V AC, barrettes équipées 
d’une protection isolante partielle.

Conformes aux normes : 
EN 60998 
CEI 60947-7-1

Désignation Caractéristiques Largeur Emb. Réf.

Répartiteur bipolaire 100 A bipolaire - Icc : 29 kA
capacité par barrette :
2 x 25² + 10 x 10² souple

5,5 z 1 KJ01A

Répartiteurs tétrapolaires 100 A tétrapolaire - Icc : 24 kA
capacité par barrette :
2 x 16² + 5 x 10² souple

4 z 1 KJ100A

125 A tétrapolaire - Icc : 28 kA
capacité par barrette :
1 x 35² + 3 x 25² + 11 x 10² souple

10 z 1 KJ125B

160 A tétrapolaire - Icc : 36 kA
capacité par barrette :
1 x 50² + 3 x 25² + 8 x 16² souple

9,5 z 1 KJ160A

Extensions de neutre 100 A
pour KJ100A, KJ125B et KJ160A
capacité par barrette :
2 x 16² + 5 x 6² souple

1 KJ07NB

125 A
pour KJ125B et KJ160A
capacité par barrette :
1 x 25² + 7 x 10² + 4 x 6² souple

1 KJ12NB

125 A
pour KJ125B et KJ160A
capacité par barrette :
1 x 25² + 3 x 16² + 11 x 6² souple

1 KJ15NB

KJ100A

KJ125B

KJ160A

KJ15NB

KJ12NB

KJ07NB



 3.05

C
on

ne
xi

on

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Répartiteurs et blocs de répartition modulaires

Désignation Caractéristiques Largeur Emb. Réf.

Répartiteur monobloc
In 125 A - tétrapolaire 
de forme modulaire, monobloc,
capot modulaire démontable,
Icc : 20 kA

Fixation à clips sur rail DIN ou sur grille, 
l. 98 x h. 74,5 x p. 45 mm
(épaulement modulaire 45 mm)

phase :
1 x 25² + 2 x 10² + 5 x 6² souple,

98 mm
(5,5 z)

1 KJ02E

neutre :
1 x 25² + 6 x 10² + 4 x 6² souple

Blocs de répartition
unipolaires
monoblocs, isolés, couleur grise,
livrés avec vis de fixation sur
platine ou grille, Icc : 36 kA

fixation à clips sur rail DIN ou sur grille 
perforée (systèmes univers et quadro) 
ou à vis sur la platine appareil de tête
(système quadro)

n’acceptent que des 
conducteurs en cuivre 

tension d’isolement :
125 A, 160 A et 250 A :
Ui = 500 V AC
400 A : Ui = 1000 V AC

125 A : 25 k A
160 A et 400 A : 36 kA
250 A : 60 kA

capacité de raccordement par bloc
125 A :
arrivée : 2 x 35² souple,
départs : 8 x 10² souple

27 mm
(1,5 z)

4 KJ02DN

capacité de raccordement par bloc
160 A :
arrivée : 2 x 50² souple,
départs : 3 x 16² + 8 x 10² souple

36 mm
(2 z)

4 KJ02CN

capacité de raccordement par bloc
250 A :
arrivée : 1 x 95² + 1 x 35² souple,
départs : 8 x 16², 4 x 10² souple

45 mm
(2,5 z)

4 KJ02AN

capacité de raccordement par bloc
400 A :
arrivée : 1 x 150² souple,
départs : 2 x 25², 5 x 16²,
               4 x 10² souple

45 mm
(2,5 z)

4 KJ02B

KJ02E

KJ02DN

KJ02CN

KJ02B

KJ02AN
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Bornes de jonction à vis juxtaposables de 0,5 à 150 mm2

-  Montage sur rail DIN.
-  Conformes à la norme CEI 60947-7-1.
- Grande capacité de serrage. 
- Serrage résistant aux vibrations. 
- Bornes étagées pour un gain de place optimal. 
- Mise à la terre automatique avec le rail DIN sur toutes les bornes pour conducteur  
  de protection PE. 

- Vis imperdables (désserrage avec visseuse électrique). 
- Possibilité de raccorder deux conducteurs dans la même borne (sauf bornes PE). 
- Les sections de raccordement pour câble souple sont données avec embout serti.

 Cavaliers de pontage et repérages, voir page 3.08
 Caractéristiques techniques et dimensions, voir page 3.09

Bornes de jonction à vis

Désignation

Section de 
raccordem. 
souple max

Section de 
raccordem. 
rigide max In / A Emb.

Largeur
en mm

Réf. 
Phase gris

Réf. 
Neutre bleu

Réf. 
Terre vert / jaune

Bornes de jonction
800 V / 8 KV / 3

1.5² 2.5² 24 A 100 5 KXA02LH KXA02NH KXA02E

2.5² 4² 32 A 100 6 KXA04LH KXA04NH KXB04E*  

4² 6² 41 A 100 8 KXA06LH KXA06NH KXB06E*  

6² 10² 57 A 50 10 KXA10LH KXA10NH KXB10E*  

10² 16² 76 A 20 12 KXA16LH KXA16NH KXB16E*  

25² 35² 125 A 20 16 KXB35LH* KXB35NH* KXB35E*  

70² 70² 192 A 20 24 KXB70LH* KXB70NH* KXB70E*  

150² 150² 309 A 10 28 KXB150LH* KXB150NH* 

95² 95² 232 A 1 25  KR95P

150² 150² 309 A 1 31  KR15P

Bornes étagées 
doubles
400 V / 8 KV / 3

1.5² 2.5² 24 A 100 5 KXA02LX

2.5² 4² 32 A 100 6 KXA04LX KXB04EX*

Désignation

Section de 
raccordem. 
souple max

Section de 
raccordem. 
rigide max In / A Emb.

Largeur
en mm

Réf. 
L+N+PE

Réf. 
L+L

Réf. 
L+L+PE

Bornes étagées
triples 
400 V / 6 KV / 3

2.5² 4² 32 A 50 6  KXA04I2 KXA04I4 KXA04I6

KXA02LH KXA02E

KR95P KR15P

KXA02LX

KXA04I4

Désignation Caractéristiques Emb. Réf. 

Plaques de fermeture
en matière isolante 

pour KXA02LH, KXA04LH 10 KWE01G

pour KXA02NH, KXA04NH 10 KWE01B

pour KXA02E 10 KWE01GR

pour KXA06LH 10 KWE02G

pour KXA06NH 10 KWE02B

pour KXA10LH 10 KWE05G

pour KXA10NH 10 KWE05B

pour KXA16LH 10 KWE06G

pour KXA16NH 10 KWE06B

pour KXA04I2, KXA04I4, KXA04I5 10 KWE21G

pour KXA02LX 10 KWE25G

pour KXA04LX 10 KWE26G

Equerre de blocage
noire, en matière isolante

pour bornes jusqu‘à 35mm² 100 KWB01

pour bornes 70 et 150 mm² 100 KWB02

(*) plaque de fermeture intégrée

KWE01B

KWB01
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Bornes de jonction à ressort

Bornes de jonction à ressort juxtaposables de 0,5 à 16 mm²
-  Montage sur rail DIN.
- Conformes à la norme : CEI 60947-7-1. 
- Grande capacité de serrage. 
-  Serrage garanti et sécurisé dans le temps grâce aux connexions à ressort.
- Bornes étagées pour un gain de place optimal. 
- Mise à la terre automatique avec le rail DIN sur toutes les bornes pour conducteur 
  de protection PE. 

- Les bornes de jonction non-étagées nécessitent l‘ouverture de la cage avec un 
  tournevis 2,5 mm avant insertion du câble. 
- Les sections de raccordement pour câble souple sont données avec embout serti.

 Cavaliers de pontage et repérages, voir page 3.08
 Caractéristiques techniques et dimensions, voir page 3.09

Désignation Caractéristiques Emb. Réf. 

Plaques de fermeture
en matière isolante 

pour KYA02LH, KYA04LH 10 KWE18G

pour KYA02NH, KYA04NH 10 KWE18B

pour KYA02E, KYA04E 10 KWE18GR

pour KYA02LH4 10 KWE09G

pour KYA02NH4 10 KWE09B

pour KYA02E4 10 KWE09GR

pour KYA04LH3 10 KWE13G

pour KYA04NH3 10 KWE13B

pour KYA04E3 10 KWE13GR

pour KYA04LH4 10 KWE11G

pour KYA04NH4 10 KWE11B

pour KYA04E4 10 KWE11GR

pour KYA02I2, KYA02I4, KYA02I5 10 KWE20G

Equerre de blocage
noire, en matière isolante

largeur 8 mm 100 KWB03

(*) plaque de fermeture intégrée

KYA02LH KYA02NH

KYA02E KYA02LH3

KYA02I4

KWE18B

KWB03

Désignation

Section de 
raccordem. 
souple max

Section de 
raccordem. 
rigide max In / A Emb.

Largeur
en mm

Réf. 
Phase gris

Réf. 
Neutre bleu

Réf. 
Terre vert / jaune

Bornes de jonction 1.5² 2.5² 24 A 100 5 KYA02LH KYA02NH KYA02E

800 V / 8 KV / 3 2.5² 4² 32 A 100 6 KYA04LH KYA04NH KYA04E

6² 10² 57 A 50 10 KYB10LH* KYB10NH* KYB10E*

10² 16² 76 A 20 12 KYB16LH* KYB16NH* KYB16E*

Bornes de jonction 1.5² 2.5² 24 A 100 5 KYA02LH3 KYA02NH3 KYA02E3

800 V / 8 KV / 3 2.5² 4² 32 A 100 6 KYA04LH3 KYA04NH3 KYA04E3

Bornes de jonction 1.5² 2.5² 24 A 100 5 KYA02LH4 KYA02NH4 KYA02E4

800 V / 8 KV / 3 2.5² 4² 32 A 100 6 KYA04LH4 KYA04NH4 KYA04E4

Désignation

Section de 
raccordem. 
souple max

Section de 
raccordem. 
rigide max In / A Emb.

Largeur
en mm

Réf. 
L+N+PE

Réf. 
L+L

Réf. 
L+L+PE

Bornes étagées 2.5² 4² 24 A 50 5  KYA02I2 KYA02I4 KYA02I5

400 V / 6 KV / 3
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Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Bandelettes de repérage Boîte de chiffres de 0 à 9
(50 bandelettes de 10 clips
pour chaque chiffre : 0....9)

1 KWL001

Chiffres de 0 à 100 (x25)
(25 bandelettes avec numérotation :
1-10, 11-20, ...., 91-100)

1 KWL002

Chiffres de 101 à 200 (x25) 
(25 bandelettes avec numérotation :
101-110, 111-120, ...., 91-100)

1 KWL003

L1, L2, L3, N, PE (x25)
(25 bandelettes avec repérage :
L1,L2,L3,N,PE)

1 KWL004

Jonctions entre bornes à ressort
connexion de 2 à 10 bornes

Isolée, 2.5 mm², 2x 10 KWJ02D2

Isolée, 2.5 mm², 3x 10 KWJ02D3

Isolée, 2.5 mm², 4x 10 KWJ02D4

Isolée, 2.5 mm², 5x 10 KWJ02D5

Isolée, 2.5 mm², 10x 20 KWJ02D10

Isolée, 4 mm², 2x 10 KWJ04D2

Isolée, 4 mm², 10x 20 KWJ04D10

Isolée, 6 mm², 2x 10 KWJ06D2

Isolée, 10 mm², 2x 10 KWJ10D2

Isolée, 16 mm², 2x 10 KWJ16D2

Jonctions entre bornes à vis
connexion de 2 à 10 bornes

Isolée, 2.5 mm², 2x 10 KWJ02B2

Isolée, 2.5 mm², 3x 10 KWJ02B3

Isolée, 2.5 mm², 4x 10 KWJ02B4

Isolée, 2.5 mm², 5x 10 KWJ02B5

Isolée, 2.5 mm², 10x 10 KWJ02B10

Isolée, 4 mm², 2x 10 KWJ04B2

Isolée, 4 mm², 3x 10 KWJ04B3

Isolée, 4 mm², 4x 10 KWJ04B4

Isolée, 4 mm², 5x 10 KWJ04B5

Isolée, 4 mm², 10x 10 KWJ04B10

Isolée, 6 mm², 2x 10 KWJ06B2

Isolée, 6 mm², 3x 10 KWJ06B3

Isolée, 6 mm², 4x 10 KWJ06B4

Isolée, 6 mm², 5x 10 KWJ06B5

Isolée, 6 mm², 10x 10 KWJ06B10

Isolée, 10 mm², 2x 10 KWJ10B2

Isolée, 10 mm², 3x 10 KWJ10B3

Isolée, 10 mm², 10x 10 KWJ10B10

Isolée, 16 mm², 2x 10 KWJ16A2

Isolée, 16 mm², 3x 10 KWJ16A3

Isolée, 16 mm², 10x 10 KWJ16A10

Isolée, 35 mm², 2x 10 KWJ35A2

Isolée, 35 mm², 3x 10 KWJ35A3

Isolée, 35 mm², 10x 10 KWJ35A10

Non-isolée, 70 mm², 2x 5 KWJ70C2

Non-isolée, 70 mm², 3x 5 KWJ70C3

Non-isolée, 150 mm², 2x 5 KWJ150C2

Non-isolée, 150 mm², 3x 5 KWJ150C3

KWL001

KWL002

KWJ02D2

KWJ02B2

KWJ70C2
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Bornes de jonction
Caractéristiques techniques

Réf. Courant 
nominal (A)

Tension 
nominale (V)

Tension de 
tenue aux 
chocs (kV)

Degré de 
pollution

Plaque 
d‘extrémité 
incluse

Longueur 
à dénuder 
(mm)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Couple 
de serrage 
(Nm)

KXA02E DIN - 6 3 non 9 5 48,6 48,5 0,5
KXA02LH* 24,0 800 8 3 non 9 5 44,5 48,5 0,4 
KXA02LX 24 500 6 3 non 8 5 65,8 63,9 0,4
KXA02NH* 24,0 800 8 3 non 9 5 44,5 48,5 0,4 
KXA04I2 26 400 6 3 non 7 6 90 51,5 0,5
KXA04I4 26 400 6 3 non 7 6 90 51,5 0,5
KXA04I6 26 400 6 3 non 7 6 90 51,5 0,5
KXA04LH* 32,0 800 8 3 non 9 6 44,5 48,5 0,5
KXA04LX 32 400 6 3 non 9 6 61,6 63 0,5
KXA04NH* 32,0 800 8 3 non 9 6 44,5 48,5 0,5
KXA06LH* 41,0 800 8 3 non 11 8 48 53,5 1,2
KXA06NH* 41,0 800 8 3 non 11 8 48 53,5 1,2
KXA10LH* 57 800 8 3 non 13 10 53,8 55 2,0
KXA10NH* 57 800 8 3 non 13 10 53,8 55 2,0
KXA16LH* 71 800 8 3 non 15 12 59,3 57,5 2,5
KXA16NH* 71 800 8 3 non 15 12 59,3 57,5 2,5
KXB04E DIN - 8 3 oui 9 6 51 48,5 0,5
KXB06E DIN - 8 3 oui 12 8 54 53,5 1,2
KXB10E DIN - 8 3 oui 13 10 54 55 2,0
KXB150LH* 309 1000 8 3 oui 30 28 96 98,6 10
KXB150NH* 309 1000 8 3 oui 30 28 96 98,6 10
KXB16E DIN - 8 3 oui 15 12 57,5 57,5 2,5
KXB35E DIN - 6 3 oui 13 16 58 51,5 2,0
KXB35LH* 124 800 8 3 oui 18 16 70,6 67,6 3,0
KXB35NH* 124 800 8 3 oui 18 16 70,6 67,6 3,0
KXB70E DIN - 8 3 oui 24 24 75,2 81,2 6,0
KXB70LH 192,0 800 8 3 oui 24 24 76,8 81,2 10
KXB70NH* 179 1000 8 3 oui 24 24 96 98,6 10
KYA02E DIN - 8 3 non 11 5 57 42,3 -
KYA02E3 DIN - 8 3 non 11 5 59,7 38,1 -
KYA02E4 DIN - 8 3 non 11 5 72,4 38,1 -
KYA02I2 24 400 6 3 non 11 5 95 51,2 -
KYA02I4 24 400 6 3 non 11 5 95 51,2 -
KYA02I5 24 400 6 3 non 11 5 95 51,2 -
KYA02LH* 24 800 8 3 non 11 5 57 42,3 -
KYA02LH3* 24 800 8 3 non 11 5 59,7 38,1 -
KYA02LH4* 24 800 8 3 non 11 5 72,4 38,1 -
KYA02NH* 24 800 8 3 non 11 5 57 42,3 -
KYA02NH3* 24 800 8 3 non 11 5 59,7 38,1 -
KYA02NH4* 24 800 8 3 non 11 5 72,4 38,1 -
KYA04E DIN - 8 3 non 11 6 57 42,3 -
KYA04E3 DIN - 8 3 non 11 6 66,6 38,15 -
KYA04E4 DIN - 8 3 non 11 6 82,2 38,15 -
KYA04LH* 32 800 8 3 non 11 6 57 42,3 -
KYA04LH3* 32 800 8 3 non 11 6 66,6 38,15 -
KYA04LH4* 32 800 8 3 non 11 6 82,2 38,15 -
KYA04NH* 32 800 8 3 non 11 6 57 42,3 -
KYA04NH3* 32 800 8 3 non 11 6 66,6 38,15 -
KYA04NH4* 32 800 8 3 non 11 6 82,2 38,15 -
KYB10E DIN - 8 3 oui 13 12 70 47,5 -
KYB10LH 57 800 8 3 oui 13 10 70 47,5 -
KYB10NH 57 800 8 3 oui 13 10 70 47,5 -
KYB16E DIN - 8 3 oui 15 12 94 47,7 -
KYB16LH 76 800 8 3 non 16 12 94 47,7 -
KYB16NH 76 800 8 3 oui 16 12 94 47,7 -

* : Conformes "Atex" 3



L'appareillage de protection modulaire Hager assure 
les fonctions suivantes :
- la protection des lignes
- la protection des personnes
- la protection des biens et des équipements.
Dans le résidentiel et le tertiaire, ils permettent ainsi 
de réaliser des installations électriques performantes 
avec un confort d'exploitation maximum.

Protection
Performance 
et sécurité
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Protection modulaire
pour le résidentiel 

Les disjoncteurs et interrupteurs différentiels Hager  
à connexions quickconnect  sont pensés et réalisés pour 
apporter plus de sécurité, plus de rapidité et plus de facilité 
de raccordement du matériel électrique.

Neuf, rénovation, extension, remplacement... ils s’adaptent  
à toutes les situations, dans tous les chantiers équipés 
de matériel Hager.

Les avantages pour vous :

 - Compatibilité entre disjoncteurs à vis et quickconnect .

 - Une esthétique en cohérence avec les coffrets vega, 
vega D, gamma et volta.

 - Des produits garantissant sécurité et professionnalisme.

Caractéristiques techniques :

 - Disjoncteurs : de 2 à 40 A, courbe C.

 - Interrupteurs différentiels : de 25 à 100 A, de 10 mA  
à 500 mA, type A, HI et type B.

 - Gamme quickconnect  et "à vis".

 - Produits homologués CEBEC.
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Un niveau de sécurité 
maximum
Grâce aux bornes 
quickconnect  il n’y a plus 
de risque d’oubli de serrage 
d’un conducteur.

Enfichage direct du  
conducteur
Chaque borne est équipée
de deux connexions
quickconnect .

La déconnexion 
d’un conducteur ne peut 
se faire qu’à l’aide d’un 
tournevis.

La barre de pontage 
à fourches 
quickbusbar permet  
de réaliser une répartition 
rapide et sûre, sans  
tournevis pour la gamme
quickconnect .

05
Démontabilité
Les produits modulaires 
sont équipés d’un loquet 
permettant de les enlever 
ou de les ajouter facilement, 
sans retirer la barre de 
pontage.

Expert tips

03 040201

06
Repérage facile
Toute la gamme est  
équipée d’un porte- 
étiquette qui assure un 
repérage complémentaire 
à celui existant sur les 
coffrets.



 4.04 Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Courbe C  NBN EN 60898-1

Courbe de déclenchement : 
"C" réglage magnétique entre 5 et 10 In. 
Courbe "C" In 2 à 40 A. Disjoncteurs non-accessoriables.

Usage : locaux domestiques.

Le raccordement en aval (haut) se fait avec des bornes à vis.
En amont le disjoncteur est équipé des bornes bi-connect à vis qui permettent 
le raccordement soit par barres de pontage soit par câbles.

Capacité des bornes :
16 mm2 fil souple, 20 mm2 fil rigide.

Identification des circuits sur porte-étiquettes transparent. 
Loquet "quicksnap" pour montage et démontage sur rail DIN.

 Conformes à la norme NBN EN 60898-1

  Pouvoir de coupure et courbes, voir à partir de la page 4.32

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires - bornes à vis
MWN : "C" 

Disjoncteurs unipolaires, 1 P

Disjoncteurs bipolaires, 2 P

In / A Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

2 A 2 6 MWN202A
4 A 2 6 MWN204A

6 A 2 6 MWN206A

10 A 2 6 MWN210A

16 A 2 6 MWN216A

20 A 2 6 MWN220A

25 A 2 6 MWN225A

32 A 2 6 MWN232A

40 A 2 6 MWN240A

In / A Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

2 A 1 12 MWN102A

4 A 1 12 MWN104A

6 A 1 12 MWN106A

10 A 1 12 MWN110A

16 A 1 12 MWN116A

20 A 1 12 MWN120A

25 A 1 12 MWN125A

32 A 1 12 MWN132A

40 A 1 12 MWN140A

MWN116A

MWN216A

Disjoncteurs tripolaires, 3 P

In / A Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

2 A 3 4 MWN302A
4 A 3 4 MWN304A

6 A 3 4 MWN306A

10 A 3 4 MWN310A

16 A 3 4 MWN316A

20 A 3 4 MWN320A

25 A 3 4 MWN325A

32 A 3 4 MWN332A

40 A 3 4 MWN340A

In / A Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

2 A 4 3 MWN602A
4 A 4 3 MWN604A

6 A 4 3 MWN606A

10 A 4 3 MWN610A

16 A 4 3 MWN616A

20 A 4 3 MWN620A

25 A 4 3 MWN625A

32 A 4 3 MWN632A

40 A 4 3 MWN640A

Disjoncteurs tétrapolaires, 4 P

MWN340A

MWN610A
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires - quickconnect  
MWS : "C" 

Courbe C  NBN EN 60898-1

Courbe de déclenchement : 
"C" réglage magnétique entre 5 et 10 In.
Courbe "C" In 6 à 40 A. Disjoncteurs non-accessoriables.

Usage : locaux domestiques

Le raccordement en aval (haut) se fait avec des bornes quickconnect  jusqu'à 
20 A et avec des bornes à vis à partir de 25 A.
En amont le disjoncteur est équipé de bornes bi-connect qui permettent

l'enfichage direct par barres de pontage quickbusbar.
Identification des circuits sur porte-étiquettes transparent.
Loquet "quicksnap" pour montage et démontage sur rail DIN.

  Conforme à la norme NBN EN 60898-1

  Pouvoir de coupure et courbes, voir à partir de la page 4.32

Disjoncteurs bipolaires, 2 P  quickconnect

Disjoncteurs tripolaires, 3 P  quickconnect

Disjoncteurs tetrapolaires, 4 P  quickconnect

In / A Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

6 A 2 6 MWS206A

10 A 2 6 MWS210A

16 A 2 6 MWS216A

20 A 2 6 MWS220A

25 A 2 6 MWS225A

32 A 2 6 MWS232A

40 A 2 6 MWS240A

In / A Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

6 A 3 4 MWS306A

10 A 3 4 MWS310A

16 A 3 4 MWS316A

20 A 3 4 MWS320A

25 A 3 4 MWS325A

32 A 3 4 MWS332A

40 A 3 4 MWS340A

In / A Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

6 A 4 3 MWS606A

10 A 4 3 MWS610A

16 A 4 3 MWS616A

20 A 4 3 MWS620A

25 A 4 3 MWS625A

32 A 4 3 MWS632A

40 A 4 3 MWS640A

MWS216A

MWS316A

MWS606A
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Courbes B et C  NBN EN 60898-1 - 10 kA - CEI 60947-2

Courbe de déclenchement : 
"B" magnétique entre 3 et 5 In
"C" magnétique entre 5 et 10 In

Courbe "B" In de 6 à 63 A
Courbe "C" In de 0,5 à 63 A

Usage : locaux tertiaires

Capacité de raccordement :
- 16 mm² fil souple, 25 mm² fil rigide

 Conformes aux normes : 
 NBN EN 60898-1 
NBN EN 60947-2

  Blocs différentiels, voir page 4.14
  Pouvoir de coupure et courbes, voir à partir de la page 4.32

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires
MBA, MCA : "B" - "C"  - 10 kA

MBA110

MBA232

MBA320

MBA432

Désignation In / A
Larg. en z 
17,5 mm Emb.

Réf.
courbe B

Réf.
courbe C

Disjoncteurs unipolaires
1 P

0,5 A 1 12 MCA100
1 A 1 12 MCA101
2 A 1 12 MCA102
3 A 1 12 MCA103
4 A 1 12 MCA104
6 A 1 12 MBA106 MCA106
10 A 1 12 MBA110 MCA110
16 A 1 12 MBA116 MCA116
20 A 1 12 MBA120 MCA120
25 A 1 12 MBA125 MCA125
32 A 1 12 MBA132 MCA132
40 A 1 12 MBA140 MCA140
50 A 1 12 MBA150 MCA150
63 A 1 12 MBA163 MCA163

Disjoncteurs bipolaires
2 P

0,5 A 2 6 MCA200
1 A 2 6 MCA201
2 A 2 6 MCA202
3 A 2 6 MCA203
4 A 2 6 MCA204
6 A 2 6 MBA206 MCA206
10 A 2 6 MBA210 MCA210
16 A 2 6 MBA216 MCA216
20 A 2 6 MBA220 MCA220
25 A 2 6 MBA225 MCA225
32 A 2 6 MBA232 MCA232
40 A 2 6 MBA240 MCA240
50 A 2 6 MBA250 MCA250
63 A 2 6 MBA263 MCA263

Disjoncteurs tripolaires
3 P

0,5 A 3 4 MCA300
1 A 3 4 MCA301
2 A 3 4 MCA302
3 A 3 4 MCA303
4 A 3 4 MCA304
6 A 3 4 MBA306 MCA306
10 A 3 4 MBA310 MCA310
16 A 3 4 MBA316 MCA316
20 A 3 4 MBA320 MCA320
25 A 3 4 MBA325 MCA325
32 A 3 4 MBA332 MCA332
40 A 3 4 MBA340 MCA340
50 A 3 4 MBA350 MCA350
63 A 3 4 MBA363 MCA363

Disjoncteurs tétrapolaires
4 P

0,5 A 4 3 MCA400
1 A 4 3 MCA401
2 A 4 3 MCA402
3 A 4 3 MCA403
4 A 4 3 MCA404
6 A 4 3 MBA406 MCA406
10 A 4 3 MBA410 MCA410
16 A 4 3 MBA416 MCA416
20 A 4 3 MBA420 MCA420
25 A 4 3 MBA425 MCA425
32 A 4 3 MBA432 MCA432
40 A 4 3 MBA440 MCA440
50 A 4 3 MBA450 MCA450
63 A 4 3 MBA463 MCA463
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Courbes B, C, D   NBN EN 60898-1 - 15kA - CEI 60947-2

Courbe de déclenchement :
"B" magnétique entre 3 et 5 In
"C" magnétique entre 5 et 10 In
"D" magnétique entre 10 et 20 In

Courbe "B" In de 6 à 63 A
Courbe "C" In de 0,5 à 63 A
Courbe "D" In de 0,5 à 63 A

Usage : locaux tertiaires

Capacité de raccordement :
- 16 mm² fil souple
- 25 mm² fil rigide

Conformes à la norme NBN EN 60898-1

 
 Blocs différentiels, voir page 4.14
   Pouvoir de coupure et courbes, voir à partir de la page 4.32

Désignation In / A
Larg. en z 
17,5 mm Emb.

Réf.
courbe B

Réf.
courbe C

Réf.
courbe D

Disjoncteurs unipolaires
1 P

0,5 A 1 12 NCN100 NDN100
1 A 1 12 NCN101 NDN101
2 A 1 12 NCN102 NDN102
3 A 1 12 NCN103 NDN103
4 A 1 12 NCN104 NDN104
6 A 1 12 NBN106 NCN106 NDN106
10 A 1 12 NBN110 NCN110 NDN110
16 A 1 12 NBN116 NCN116 NDN116
20 A 1 12 NBN120 NCN120 NDN120
25 A 1 12 NBN125 NCN125 NDN125
32 A 1 12 NBN132 NCN132 NDN132
40 A 1 12 NBN140 NCN140 NDN140
50 A 1 12 NBN150 NCN150 NDN150
63 A 1 12 NBN163 NCN163 NDN163

Disjoncteurs bipolaires
2 P

0,5 A 2 6 NCN200 NDN200
1 A 2 6 NCN201 NDN201
2 A 2 6 NCN202 NDN202
3 A 2 6 NCN203 NDN203
4 A 2 6 NCN204 NDN204
6 A 2 6 NBN206 NCN206 NDN206
10 A 2 6 NBN210 NCN210 NDN210
16 A 2 6 NBN216 NCN216 NDN216
20 A 2 6 NBN220 NCN220 NDN220
25 A 2 6 NBN225 NCN225 NDN225
32 A 2 6 NBN232 NCN232 NDN232
40 A 2 6 NBN240 NCN240 NDN240
50 A 2 6 NBN250 NCN250 NDN250
63 A 2 6 NBN263 NCN263 NDN263

Disjoncteurs tripolaires
3 P

0,5 A 3 4 NCN300 NDN300
1 A 3 4 NCN301 NDN301
2 A 3 4 NCN302 NDN302
3 A 3 4 NCN303 NDN303
4 A 3 4 NCN304 NDN304
6 A 3 4 NBN306 NCN306 NDN306
10 A 3 4 NBN310 NCN310 NDN310
16 A 3 4 NBN316 NCN316 NDN316
20 A 3 4 NBN320 NCN320 NDN320
25 A 3 4 NBN325 NCN325 NDN325
32 A 3 4 NBN332 NCN332 NDN332
40 A 3 4 NBN340 NCN340 NDN340
50 A 3 4 NBN350 NCN350 NDN350
63 A 3 4 NBN363 NCN363 NDN363

Disjoncteurs tétrapolaires
4 P

0,5 A 4 3 NCN400 NDN400
1 A 4 3 NCN401 NDN401
2 A 4 3 NCN402 NDN402
3 A 4 3 NCN403 NDN403
4 A 4 3 NCN404 NDN404
6 A 4 3 NBN406 NCN406 NDN406
10 A 4 3 NBN410 NCN410 NDN410
16 A 4 3 NBN416 NCN416 NDN416
20 A 4 3 NBN420 NCN420 NDN420
25 A 4 3 NBN425 NCN425 NDN425
32 A 4 3 NBN432 NCN432 NDN432
40 A 4 3 NBN440 NCN440 NDN440
50 A 4 3 NBN450 NCN450 NDN450
63 A 4 3 NBN463 NCN463 NDN463

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires
NBN, NCN, NDN : "B" - "C" - "D"  - 15 kA

MBN110

NCN425

NCN320

NCN220
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Disjoncteurs divisionnaires multipolaire
NRN, NSN : "C" – "D" 15 à 25 kA

Désignation
Pdc
IEC 947-2 In / A

Larg. en z 
17,5 mm Emb.

Réf.
courbe C

Réf.
courbe D

Disjoncteurs unipolaires
1 P

25 kA 0,5 A 1 12 NRN100 NSN100
25 kA 1 A 1 12 NRN101 NSN101
25 kA 2 A 1 12 NRN102 NSN102
25 kA 3 A 1 12 NRN103 NSN103
25 kA 4 A 1 12 NRN104 NSN104
25 kA 6 A 1 12 NRN106 NSN106
25 kA 10 A 1 12 NRN110 NSN110
25 kA 16 A 1 12 NRN116 NSN116
25 kA 20 A 1 12 NRN120 NSN120
25 kA 25 A 1 12 NRN125 NSN125
20 kA 32 A 1 12 NRN132 NSN132
20 kA 40 A 1 12 NRN140 NSN140
15 kA 50 A 1 12 NRN150 NSN150
15 kA 63 A 1 12 NRN163 NSN163

Disjoncteurs bipolaires
2 P

25 kA 0,5 A 2 6 NRN200 NSN200
25 kA 1 A 2 6 NRN201 NSN201
25 kA 2 A 2 6 NRN202 NSN202
25 kA 3 A 2 6 NRN203 NSN203
25 kA 4 A 2 6 NRN204 NSN204
25 kA 6 A 2 6 NRN206 NSN206
25 kA 10 A 2 6 NRN210 NSN210
25 kA 16 A 2 6 NRN216 NSN216
25 kA 20 A 2 6 NRN220 NSN220
25 kA 25 A 2 6 NRN225 NSN225
20 kA 32 A 2 6 NRN232 NSN232
20 kA 40 A 2 6 NRN240 NSN240
15 kA 50 A 2 6 NRN250 NSN250
15 kA 63 A 2 6 NRN263 NSN263

Disjoncteurs tripolaires
3 P

25 kA 0,5 A 3 4 NRN300 NSN300
25 kA 1 A 3 4 NRN301 NSN301
25 kA 2 A 3 4 NRN302 NSN302
25 kA 3 A 3 4 NRN303 NSN303
25 kA 4 A 3 4 NRN304 NSN304
25 kA 6 A 3 4 NRN306 NSN306
25 kA 10 A 3 4 NRN310 NSN310
25 kA 16 A 3 4 NRN316 NSN316
25 kA 20 A 3 4 NRN320 NSN320
25 kA 25 A 3 4 NRN325 NSN325
20 kA 32 A 3 4 NRN332 NSN332
20 kA 40 A 3 4 NRN340 NSN340
15 kA 50 A 3 4 NRN350 NSN350
15 kA 63 A 3 4 NRN363 NSN363

Disjoncteurs tétrapolaires
4 P

25 kA 0,5 A 4 3 NRN400 NSN400
25 kA 1 A 4 3 NRN401 NSN401
25 kA 2 A 4 3 NRN402 NSN402
25 kA 3 A 4 3 NRN403 NSN403
25 kA 4 A 4 3 NRN404 NSN404
25 kA 6 A 4 3 NRN406 NSN406
25 kA 10 A 4 3 NRN410 NSN410
25 kA 16 A 4 3 NRN416 NSN416
25 kA 20 A 4 3 NRN420 NSN420
25 kA 25 A 4 3 NRN425 NSN425
20 kA 32 A 4 3 NRN432 NSN432
20 kA 40 A 4 3 NRN440 NSN440
15 kA 50 A 4 3 NRN450 NSN450
15 kA 63 A 4 3 NRN463 NSN463

NRN116

NRN432

NRN332

NRN232

Courbes C et D
25 kA ( ≤ 25 A)
20 kA (32 à 40 A)
15 kA (50 à 63 A)

EN 60947-2

Courbes de déclenchement : 
"C" magnétique entre 5 et 10 In
"D" magnétique entre 10 et 20 In

Usage : locaux professionnels

Capacité de raccordement : - 25 mm² fil souple
  - 35 mm² fil rigide

Conformes à la norme EN 60947-2

 Courbe B : nous consulter
   Pouvoir de coupure et courbes, voir à partir de la page 4.32
 Blocs différentiels, voir page 4.14
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Courbes C et D  15000  NBN EN 60898-1 - 15kA - CEI 60947-2

Courbe de déclenchement :
"C" magnétique entre 5 et 10 In
"D" magnétique entre 10 et 20 In

In 80 à 125 A

Usage : locaux professionnels

Capacité de raccordement :
- 35 mm² fil souple
- 50 mm² fil rigide

Auxiliaires électriques :
identiques à la gamme MBA, MCA, NBN, NCN, NDN, NRN, NSN

Conformes à la norme NBN EN 60898-1

 Blocs différentiels, voir page 4.15
   Pouvoir de coupure et courbes, voir à partir de la page 4.32

Désignation In / A
Larg. en z 
17,5 mm

Réf.
courbe C

Réf.
courbe D

Disjoncteurs unipolaires
1 P

80 A 1,5 HMC180 HMD180
100 A 1,5 HMC190 HMD190
125 A 1,5 HMC199 HMD199

Disjoncteurs bipolaires
2 P

80 A 3 HMC280 HMD280
100 A 3 HMC290 HMD290
125 A 3 HMC299 HMD299

Disjoncteurs tripolaires
3 P

80 A 4,5 HMC380 HMD380
100 A 4,5 HMC390 HMD390
125 A 4,5 HMC399 HMD399

Disjoncteurs tétrapolaires
4 P

80 A 6 HMC480 HMD480
100 A 6 HMC490 HMD490
125 A 6 HMC499 HMD499

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires
HMC, HMD : "C" - "D"  - 15 kA

HMC199

HMC499

HMC399

HMC299
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Courbe C
HMK : 30 kA CEI 60947-2
HMX : 50 kA CEI 60947-2

Courbes de déclenchement :
"C" magnétique entre 5 et 10 In

HMX : In de 10 à 63 A
HMK : In de 80 à 125 A

Usage : locaux professionnels

Raccordement :
HMX
- 25 mm² fil souple
- 35 mm² fil rigide 
HMK
- 35 mm² fil souple
- 50 mm² fil rigide

Conforme à la norme EN 60947-2

Auxiliaires électriques :
identiques à la gamme MBA, MCA, NBN, NCN, NDN, NRN, NSN

 Blocs différentiels, voir page 4.15
   Pouvoir de coupure et courbes, voir à partir de la page 4.32

Désignation
Pdc
CEI 947-2 In / A

Larg. en z 
17,5 mm

Réf.
courbe C

Unipolaires 1 P 50 kA 10 A 1,5 HMX110
50 kA 16 A 1,5 HMX116
50 kA 20 A 1,5 HMX120
50 kA 25 A 1,5 HMX125

50 kA 32 A 1,5 HMX132
50 kA 40 A 1,5 HMX140
50 kA 50 A 1,5 HMX150
50 kA 63 A 1,5 HMX163
30 kA 80 A 1,5 HMK180
30 kA 100 A 1,5 HMK190
30 kA 125 A 1,5 HMK199

Disjoncteurs bipolaires 2 P 50 kA 10 A 3 HMX210
50 kA 16 A 3 HMX216
50 kA 20 A 3 HMX220
50 kA 25 A 3 HMX225
50 kA 32 A 3 HMX232
50 kA 40 A 3 HMX240
50 kA 50 A 3 HMX250
50 kA 63 A 3 HMX263
30 kA 80 A 3 HMK280
30 kA 100 A 3 HMK290
30 kA 125 A 3 HMK299

Tripolaires 3 P 50 kA 10 A 4,5 HMX310
50 kA 16 A 4,5 HMX316
50 kA 20 A 4,5 HMX320
50 kA 25 A 4,5 HMX325
50 kA 32 A 4,5 HMX332
50 kA 40 A 4,5 HMX340
50 kA 50 A 4,5 HMX350
50 kA 63 A 4,5 HMX363
30 kA 80 A 4,5 HMK380
30 kA 100 A 4,5 HMK390
30 kA 125 A 4,5 HMK399

Disjoncteurs tétrapolaires 4 P 50 kA 10 A 6 HMX410
50 kA 16 A 6 HMX416
50 kA 20 A 6 HMX420
50 kA 25 A 6 HMX425
50 kA 32 A 6 HMX432
50 kA 40 A 6 HMX440
50 kA 50 A 6 HMX450
50 kA 63 A 6 HMX463
30 kA 80 A 6 HMK480
30 kA 100 A 6 HMK490
30 kA 125 A 6 HMK499

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires
HMK "C" 30 kA et HMX "C" 50 kA

HMX120

HMX440

HMX320

HMX225
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Interrupteurs différentiels 
Type A et HI 
In de 25 A à 100 A

Sélectifs 
Permettent une sélectivité verticale totale avec les fonctions différentielles 30 mA 
instantanées placées en aval.

Type A
L’appareillage électrique qui comporte des dispositifs redresseurs tels que diodes, 
triac, etc… , génère en cas de défaut d’isolement, des courants de fuite.
Les interrupteurs différentiels à composante continue (type A) permettent de 
détecter ces défauts.

Type HI
Les produits à "immunité renforcée" réduisent les cas de déclenchements  
intempestifs lorsqu’ils protègent des équipements générant des perturbations 
(micro-informatique, électronique …).

Tension nominale : bipolaire : 230 V~  /  tétrapolaire : 230/400 V~. 

Identification des circuits sur porte-étiquettes transparent. 
Loquet "quicksnap" pour montage et démontage sur rail DIN.

Capacité de raccordement :
de 16 à 63 A : 16 mm² souple, 25 mm² rigide
de 80 à 100 A : 35 mm² souple, 50 mm² rigide

Conformes à la norme NBN EN 61008-1

Conformes à la contrainte thermique : 3000 A 22,5 kA2s
Température de fonctionnement : -5 à +40 °C

 Accessoires, page 4.16    
 Barres de pontage, page 4.22
 Caractéristiques techniques, page 4.36

Désignation I∆n In / A Larg. en z  17,5 mm Emb. Réf.

Interrupteurs différentiels
type A
bipolaires 230 V

10 mA 16 A 2 1 CCA216E

30 mA 25 A 2 1 CDA225E

40 A 2 1 CDA240E

63 A 2 1 CDA263E

100 mA 25 A 2 1 CEA225E

40 A 2 1 CEA240E

63 A 2 1 CEA263E

300 mA 25 A 2 1 CFA225E

40 A 2 1 CFA240E

40 A 2 1 CPA240E

63 A 2 1 CFA263E

63 A 2 1 CPA263E

80 A 2 1 CFA580E

80 A 2 1 CPA580E

Interrupteurs différentiels
type A
tripolaire
3 x 230 V

30 mA 80 A 4 1 CDA683E

100 A 4 1 CDA685E

Interrupteurs différentiels
type A
tétrapolaires
3 x 400 V + N

30 mA 25 A 4 1 CDA425E

40 A 4 1 CDA440E

63 A 4 1 CDA463E

80 A 4 1 CDA680E

100 A 4 1 CDA684E

100 mA 25 A 4 1 CEA425E

40 A 4 1 CEA440E

63 A 4 1 CEA463E

300 mA 25 A 4 1 CFA425E

40 A 4 1 CFA440E

40 A 4 1 CPA440E

63 A 4 1 CFA463E

63 A 4 1 CPA463E

80 A 4 1 CFA680E

80 A 4 1 CPA680E

100 A 4 1 CFA684E

100 A 4 1 CPA684E

500 mA 40 A 4 1 CGA440E

Interrupteurs différentiels
type HI
bipolaires 230 V

30 mA 40 A 2 1 CDH240E

63 A 2 1 CDH263E

300 mA 40 A 2 1 CFH240E

63 A 2 1 CFH263E

Interrupteurs différentiels
type HI
tétrapolaires
3 x 400 V + N

30 mA 40 A 4 1 CDH440E

63 A 4 1 CDH463E

300 mA 40 A 4 1 CFH440E

63 A 4 1 CFH463E

Auxiliaire de signalisation In 5 A – Un 230 V~ 1 1 CZ001

Interrupteurs différentiels - bornes à vis

CFA240E

CDH263E

CDA440E
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Interrupteurs différentiels - quickbusbar

Désignation I∆n In / A Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Interrupteurs différentiels
type A
bipolaires
quickconnect

30 mA 40 A 2 1 CDS240E

63 A 2 1 CDS263E

300 mA 40 A 2 1 CFS240E

63 A 2 1 CFS263E

Interrupteurs différentiels
type A
tétrapolaires
quickconnect

30 mA 40 A 4 1 CDS440E

300 mA 40 A 4 1 CFS440E

Set de 2 cache-bornes pour
interrupteurs différentiels 2 P

2 10 CZN005

Set de 2 cache-bornes pour
interrupteurs différentiels 4 P

4 10 CZN006

CDS240E

CZN005

CFS440E

Interrupteurs différentiels type A 
In de 40 A à 63 A

A haute sensibilité 30 mA
Pour la protection des personnes et des animaux contre les contacts directs 
ou indirects, en environnement bon conducteur. 

A moyenne sensibilité 300 mA 
instantané : assurent la protection des installations contre les défauts d’isolement 
ou les contacts indirects.

Type A
L’appareillage électrique qui comporte des dispositifs redresseurs tels que 
diodes, triacs, etc… , génère en cas de défaut d’isolement, des courants de fuite.
Les interrupteurs différentiels à composante continue (type A) permettent 
de détecter ces défauts.

Tension nominale :
bipolaire : 230 V AC
tétrapolaire : 230/400 V AC

Température de fonctionnement : -5 à +40 °C

Identification des circuits sur porte-étiquettes transparent.

Loquet "quick-snap" pour montage et démontage sur rail DIN.

Les bornes bi-connects permettent l’enfichage par barre de pontage à fourches 
quickbusbar, soit par câbles.
Toutes les versions sont livrées avec caches-bornes rabattables et plombables.

Capacité de raccordement :
16 mm² souple, 25 mm² rigide

 Conformes à la norme NBN EN 61008-1

Conformes à la contrainte thermique : 3000 A 22,5 kA²s

  Caractéristiques techniques, page 4.36
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Interrupteurs différentiels type B

Désignation I∆n In / A Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Interrupteurs différentiels
tétrapolaires 3 Ph + N
type B

30 mA 25 A 4 1 CDB625E

40 A 4 1 CDB640E

63 A 4 1 CDB663E

300 mA 25 A 4 1 CFB625E

40 A 4 1 CFB640E

63 A 4 1 CFB663E

Interrupteurs différentiels
bipolaires Ph + N
type B

30 mA 16 A 4 1  CDB516E

25 A 4 1  CDB525E

40 A 4 1  CDB540E

Set de 2 cache-bornes 
pour interrupteurs différentiels
bi- et tétrapolaires 
type B

4 10 CZN008

CDB640E

CDB540E

CZN008

Interrupteurs différentiels type B :
Protection contre les défauts d’isolement ou les contacts indirects pour des  
applications dans les installations tertiaires et résidentiels.

Recommandés dans le cas de circuits qui produisent des courants 
de défaut à composante continue.

Capacité de raccordement :
- max. 16 mm² - fil souple
- max. 25 mm² - fil rigide

Exemples d’application :
Grues de chantier et ponts de levage équipés de variateurs de vitesse avec 
convertisseur de fréquences.
Dans les installations résidentiels : bornes de charge pour voitures hybrides et 
électriques (détection 6 mA DC en 30mA), ascenceurs dans les appartements.

Accessoriables :
Accepte tous les auxiliaires type MZxxx sans devoir utiliser la référence CZ001.

Température de fonctionnement :
-25 à + 40°C

Conformes aux normes :
EN 61008-1
EN 62423

Inc : 10 kA
Conformes à la contrainte thermique : 3000 A 22,5 kA²s
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Blocs différentiels pour
disjoncteurs ≤ 63 A MBA, MCA, NBN, NCN, NDN, NRN, NSN
-   haute sensibilité : 

10 - 30 - 100 mA - instantané - HI
-   moyenne sensibilité : 

300 mA – instantané 
300 mA - 1 A - sélectif

  
Ces appareils sont destinés à être accouplés sur le côté droit des disjoncteurs 
pour former des disjoncteurs différentiels de 0,5 à 63 A, bi., tri. ou tétrapolaires.
Cet ensemble assure, outre la protection contre les surcharges et les courts-circuits, 
la protection des installations contre les défauts d’isolement (300 mA et 1 A) et la 
protection des personnes contre les contacts directs (30 mA) et indirects (300 mA).

Antitransitoires :
les blocs différentiels sont protégés contre les déclenchements intempestifs 
provoqués par les courants de fuite transitoire : coup de foudre, …

Le défaut différentiel est visualisé par la manette de réarmement du bloc en  
position basse. Bouton test pour vérification du fonctionnement différentiel.
Montage et démontage facilités par le système d’assemblage à tiroir.  
Le capot cache-borne est solidaire du bloc différentiel.

Tension nominale : - 20 %, + 10 %
bipolaire : 230 V
tri-, tétrapolaire : 230/400 V AC
bouton test : 230/400 V AC

 Les versions sélectives 300 mA et 1 A assurent une sélectivité différentielle 
avec des appareils placés en aval.
Type HI : "immunité renforcée" pour réduire les déclenchements intempestifs  
sur certains équipements (micro-informatique, ballast électronique...).

Capacité de raccordement :
25 A : 6 mm² fil souple
 10 mm² fil rigide
40, 63 A : 16 mm² fil souple
 25 mm  fil rigide

Conformes à la norme NBN EN 61009-1

 Blocs type AC, nous consulter

Blocs différentiels type A  HI
pour disjoncteurs MBA, MCA, NBN, NCN, NDN, NRN, NSN

BD225N

BD463N

BD326N

Désignation
Sensibilité
I∆n In / A

Larg. en z 
17,5 mm Emb.

Réf.
courbe C

Blocs différentiels bipolaires
2 P.P.

10 mA 25 A 2 1 BC225N

30 mA 25 A 2 1 BD225N

40 A 2 1 BD240N

63 A 2 1 BD263N

HI 30 mA 25 A 2 1 BH225N

40 A 2 1 BH240N

63 A 2 1 BH263N

100 mA 25 A 2 1 BE225N

63 A 2 1 BE263N

300 mA 25 A 2 1 BF225N

40 A 2 1 BF240N

63 A 2 1 BF263N

300 mA 63 A 2 1 BP263N

Blocs différentiels tripolaires
3 P.P. (3 x 230 V)

30 mA 25 A 2 1 BDA325E

40 A 3 1 BDA340E

63 A 3 1 BDA363E

HI 30 mA 25 A 2 1 BDH325E

40 A 3 1 BDH340E

63 A 3 1 BDH363E

100 mA 25 A 2 1 BE325N

63 A 3 1 BE363N

300 mA 25 A 2 1 BF325N

40 A 3 1 BF340N

63 A 3 1 BF363N

300 mA 63 A 3 1 BP363N

Blocs différentiels tétrapolaires
4 P.P. (uniquement 3 x 400 V + N 
pour 30 mA et HI 30 mA)

30 mA 25 A 2 1 BD425N

40 A 3 1 BD440N

63 A 3 1 BD463N

HI 30 mA 25 A 2 1 BH425N

40 A 3 1 BH440N

63 A 3 1 BH463N

100 mA 25 A 2 1 BE425N

63 A 3 1 BE463N

300 mA 25 A 2 1 BF425N

40 A 3 1 BF440N

63 A 3 1 BF463N

300 mA 63 A 3 1 BP463N

1 A 63 A 3 1 BS463N
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Blocs différentiels pour disjoncteurs HMC, HMD, HMK, HMX
 
Fixe :
-  haute sensibilité 30 mA 
  instantanée
-  moyenne sensibilité 300 mA 
  instantanée

Réglable :  
- sensibilité I�n 0,3 - 0,5 - 1 A ...
- retard I�t 0 -  60 - 150 ms

Ces appareils sont destinés à être accouplés sur le côté droit des disjoncteurs pour 
former des disjoncteurs différentiels de 80 à 125 A bi., tri. ou tétra polaires.

Blocs réglables :
Le réglage se fait en actionnant les molettes à crans en façade.
Les molettes de réglage sont protégées par un capot transparent plombable.

Version type A  HI :
Lorsque le matériel électrique, alimenté en monophasé, est susceptible de produire 
des courants de défaut à composante continue, la protection des personnes doit 
être réalisée par des différentiels de type A.

HI (Haute Immunité) :
les produits à "immunité renforcée" réduisent les cas de déclenchements intempestifs 
lorsqu’ils protègent des équipements générant des perturbations  
(micro-informatique, ballast électronique ...).

Le défaut différentiel est visualisé par la manette de réarmement du bloc en position 
basse (couleur jaune).
Bouton-test pour vérification du fonctionnement différentiel.

Cages à compensateur de serrage
Ces blocs disjoncteurs sont équipés de cages à vis avec compensateur de serrage,
arceau de renfort, mâchoires de maintien des câbles. Ces éléments contribuent à un 
serrage efficace dans le temps.

Capacité de raccordement :
-   35 mm² fil souple
- 50 mm² fil rigide

Tension nominale : -15 +10 %
bipolaire : 230 V AC
tri- et tétrapolaires : 230/400 V AC

Conformes à la norme EN 61009-1.

Blocs différentiels type A  HI
pour disjoncteurs HMC, HMD, HMK, HMX

BTH280E

BDH480E

BTH380E

Désignation
Sensibilité
fixe / réglable I∆n In / A Larg. en z 17,5 mm Réf.

Blocs différentiels bipolaires
2 P.P.

réglable
0,3 - 0,5 - 1 A
0 -  60 - 150 ms

125 6 BTH280E

Blocs différentiels tripolaires
3 P.P.

réglable
0,3 - 0,5 - 1 A
0 -  60 - 150 ms

125 6 BTH380E

Blocs différentiels tétrapolaires
4 P.P.

fixe
30 mA

125 6 BDH480E

fixe
300 mA

125 6 BFH480E

réglable
0,3 - 0,5 - 1 A
0 -  60 - 150 ms

125 6 BTH480E

3

2

1

4

53

42

1

6

73

642

51

8
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Les auxiliaires de déclenchement et de signalisation à distance sont communs  
aux disjoncteurs multipolaires accessoriables de 0,5 à 125 A et aux interrupteurs  
différentiels de 25 à 100 A.

L’accouplement des auxiliaires se fait sur le côté gauche des produits sans l’aide 
d’outils ou sur des produits déjà montés sur rail. Il est possible d’assembler jusqu’à 
4 auxiliaires sur un même produit.

Les déclencheurs MZ201 à MZ212 ne se montent sur les inter. diff. qu’avec  
l’auxiliaire dédié CZ001 (voir page 4.11) 

Capacité de raccordement :
de 0,5 à 4 mm² fil souple
de 1 à 6 mm² fil rigide

 Caractéristiques techniques, pages 4.38 à 4.39

Auxiliaires et accessoires
pour disjoncteurs divisionnaires et interrupteurs différentiels

MZ204

MZ205

MZ212

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Contacts auxiliaires
1 NF + 1 NO
6 A - 230 V~

-   signale la position "ouvert" ou "fermé"  
du disjoncteur suite à une manoeuvre  
ou à un déclenchement sur défaut

1/2 1 MZ201

Contact signal défaut
1 NF + 1 NO
6 A - 230 V~

-   signale le déclenchement sur défaut  
du disjoncteur sur : 
- surcharge, 
- court-circuit, 
- défaut différentiel, 
- déclenchement auxiliaires : 
MZ203, MZ204, MZ205, 
MZ206, MZ212

1/2 1 MZ202

Déclencheur à émission
de courant

Utiliser un contact auxiliaire
CZ001 pour l‘associer aux
interrupteurs différentiels

-   permet le déclenchement à distance d’un 
disjoncteur ou d’un interrupteur différentiel  
provoqué par la bobine à émission,

-   un indicateur mécanique en face avant  
du produit signale tout déclencement  
par bobine,

- tension de commande :

- 230 V à 415 V~
- 110 V à 130 Vs

1 1 MZ203

- 24 V à 48 V~
- 12 V à 48 Vs

1 1 MZ204

Déclencheur à dépassement
de tension

Utiliser un contact auxiliaire
CZ001 pour l‘associer aux
interrupteurs différentiels
Conforme EN 50550

-   déclenche le disjoncteur ou l’interrupteur  
différentiel lorsque la tension entre phase  
et neutre dépasse le seuil de 255 V

-  indicateur mécanique de 
déclenchement en face avant

-  tension de commande : 230 V~

1 1 MZ212

Déclencheur à minimum
de tension

Utiliser un contact auxiliaire
CZ001 pour l’associer aux
interrupteurs différentiels

-   déclenche le disjoncteur ou l’interrupteur  
différentiel lorsque la tension chute entre  
35 et 70 % de Un,

-   un indicateur mécanique en face avant  
du produit signale tout déclenchement  
par bobine,

- tension de commande :

- 48 V DC 1 1 MZ205

- 230 V AC 1 1 MZ206

Kit dispositif de verrouillage
plombable
de la manette des disjoncteurs
et des interrupteurs différentiels,
livré sans cadenas.
Le kit se compose de :
- 1 dispositif largeur 1 z
- 1 cavalier de 1,5 z

-   permet le blocage de la manette en  
position ON (ouverte) ou OFF (fermée),

-   peut recevoir 2 cadenas avec anse  
Ø 4,75 mm maxi ou 3 cadenas  
avec anse Ø 3 mm,

-   possibilité de démontage du plastron avec  
dispositif de verrouillage monté / cadenassé

1 MZN175

B 1

B 2

U > 

MZ202

MZ201
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Auxiliaire de télécommande et de réarmement automatique

Les auxiliaires de télécommande permettent :
-  de commander la fermeture et l’ouverture à distance des contacts du produit  

qui leur est associé (ex. : disjoncteur),
- d’indiquer leur état,
-  de neutraliser localement ou à distance toutes les commandes,
-  de réaliser localement ou à distance une remise à zéro,
-  de permettre un réenclenchement automatique dans les locaux non surveillés.

Ils sont destinés à être accouplés aux disjoncteurs et interrupteurs différentiels 
jusqu’à 63 A. Ils se montent à gauche des appareils, en position verticale sur 
rail DIN uniquement.

Les auxiliaires MZ905 et MZ915 se montent sur les produits suivants :
-  disjoncteurs bipolaires jusqu’à 63 A, avec ou sans bloc différentiel,
-  disjoncteur différentiel Ph+N,
- interrupteur différentiel bipolaire.

Les auxiliaires MZ903 et MZ913 se montent sur les disjoncteurs tripolaires  
et tétrapolaires jusqu’à 63 A, avec ou sans bloc différentiel.

MZ903 et MZ905 :
- voyant de fonctionnement,
-  2 CA intégrés (5 A) indiquant 4 états : 

contact ON, 
contact OFF, 
signalisation déclenchement sur défaut, 
verrouillage/neutralisation de l’auxiliaire,

-  sélecteur face avant 3 positions : 
activation des commandes d’ouverture et de fermeture, 
verrouillage/neutralisation et remise à zéro de l’auxiliaire, 
verrouillage/neutralisation de l’auxiliaire.

-  sélecteur latéral 2 positions : 
délai de 30 secondes avant réenclenchement, 
délai de 3 minutes avant réenclenchement.

-  4 entrées de commande : 
ouverture, 
fermeture, 
verrouillage/neutralisation de l’auxiliaire, 
verrouillage/neutralisation et remise à zéro de l’auxiliaire.

-  entrées de commande fonctionnant en mode impulsionnel ou maintenu

MZ913 ou MZ915
-  sélecteur face avant avec 1 position en plus : 

activation des commandes d’ouverture et de fermeture et en plus du réenclenchement 
automatique (temporisation de 3 mn avant réenclenchement). 

Le montage des auxiliaires CZ001, MZ201 à MZ212 n’est pas possible.

Tension d’alimentation : 230 V
Fréquence : 50/60 Hz
Consommation produit :
- en permanent : 7 VA
-  en appel : 8 A max durant 20 ms
Tension de commande : 230 V 
Consommation commande : 1 mA 

Nombre de manoeuvres : 10000

 Caractéristiques techniques, page 4.40

Désignation Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Réf.

Auxiliaire de télécommande pour appareils tripolaires ou tétrapolaires 3 MZ903

pour appareils unipolaires ou bipolaires 3 MZ905

Auxiliaire de télécommande 
et de réarmement automatique

pour appareils tripolaires ou tétrapolaires 3 MZ913 

pour appareils unipolaires ou bipolaires 3 MZ915

MZ913
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Disjoncteurs différentiels
 – 6 kA

Disjoncteurs différentiels
Type A - 1 Ph + N

Courbe C 
NBN C61-009
6 kA
CEI 947-2

Courbe de déclenchement :
"C" réglage magnétique entre 5 et 10 In
Courbe "C" In de 6 à 40 A

Haute sensibilité :
I∆n 10 et 30 mA

Usage :
locaux domestiques et professionels

Ces appareils assurent :
- la protection des installations contre les surcharges et les courts-circuits,
- la protection des personnes et des animaux contre les contacts directs.

Identification des circuits sur porte-étiquettes transparent.

Loquet "quick-snap" pour montage et démontage sur rail DIN.

Associables avec les auxiliaires de type MZXXX.

Capacité de raccordement :
- 10 mm² fil souple
- 16 mm² fil rigide
+ barres de pontage

            Conformes à la norme
            NBN EN 61009-1
            I∆n : 1500 A

ADA816E

Désignation I∆n In / A Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Disjoncteurs différentiels
bipolaires 
Type A - 1 Ph + N

10 mA 16 A 2 1 ACA816E

30 mA 6 A 2 1 ADA806E

10 A 2 1 ADA810E

16 A 2 1 ADA816E

20 A 2 1 ADA820E

25 A 2 1 ADA825E

32 A 2 1 ADA832E

40 A 2 1 ADA840E
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Disjoncteurs différentiels
Courbe "C"  

Désignation I∆n In / A Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Disjoncteurs différentiels
tétrapolaires 3 Ph + N
type A - 6 kA

30 mA 6 A 4 1 ADM456C

10 A 4 1 ADM460C

16 A 4 1 ADM466C

20 A 4 1 ADM470C

25 A 4 1 ADM475C

32 A 4 1 ADM482C

40 A 4 1 ADM490C

300 mA 6 A 4 1 AFM456C

10 A 4 1 AFM460C

16 A 4 1 AFM466C

20 A 4 1 AFM470C

25 A 4 1 AFM475C

32 A 4 1 AFM482C

40 A 4 1 AFM490C

Disjoncteurs différentiels
Type A - 3 Ph + N :

Courbe C  6000
Icn : 6000 A suivant EN 61009-1
Ics : 6000 A suivant EN 61009-1
Calibres : 6 à 40 A

Tension nominale : 230/400 V~

Usage :
locaux professionnels.

Ils assurent :
- la protection des installations contre les surcharges et les courts-circuits,
- la protection des personnes et animaux contre les contacts directs.
Bouton "TEST" entre L2 et L3. Le neutre est protégé.

Accessoriables avec les auxilliaires de type MZxxx, pages 4.16 et 4.17.

Capacité de raccordement :
- 16 mm² fil souple
- 25 mm² fil rigide

ADM466C

AFM490C
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Disjoncteurs différentiels
Courbe "C" 

Désignation In / A Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Disjoncteurs différentiels
tétrapolaires 3 Ph + N
type A - 10 kA

30 mA 6 A 4 1 ADX456C

10 A 4 1 ADX460C

16 A 4 1 ADX466C

20 A 4 1 ADX470C

25 A 4 1 ADX475C

32 A 4 1 ADX482C

40 A 4 1 ADX490C

300 mA 6 A 4 1 AFX456C

10 A 4 1 AFX460C

16 A 4 1 AFX466C

20 A 4 1 AFX470C

25 A 4 1 AFX475C

32 A 4 1 AFX482C

40 A 4 1 AFX490C

Disjoncteurs différentiels
Type A - 3 Ph + N :

Courbe C  10000
Icn : 10000 A suivant EN 61009-1
Ics : 10000 A suivant EN 61009-1
Calibres : de 6 à 40 A

Tension nominale : 230/400 V~

Usage : locaux professionnels.

Ils assurent :
- la protection des installations contre les surcharges et les courts-circuits,
- la protection des personnes et animaux contre les contacts directs.
Bouton "TEST" entre L2 et L3. Le neutre est protégé.

Accessoriables avec les auxilliaires de type MZxxx, pages 4.16 et 4.17.

Capacité de raccordement :
- 16 mm² fil souple
- 25 mm² fil rigide

ADX466C

AFX490C
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Coupe-circuits sectionneurs L38, L51, L58

Sectionneurs L38 :
pour cartouches-fusibles, type gG et aM, 10,3 x 38 mm
32 A - 690 V~ (50-60 Hz).

Dispositifs de protection des circuits dans les locaux professionnnels contre les 
surcharges et les courts-circuits. Les versions à voyant sont équipées d‘un voyant 
230 V ~ permettant de vérifier l‘état de la cartouche. Ils sont livrés sans cartouches.

Conformes aux normes :
EN/CEI 60269-2
EN/CEI 60947-3

 Caractéristiques techniques, page 4.41

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Sectionneurs 
unipolaires

1 phase 1 1 LSN501

1 phase + voyant 230 V~ 1 1 LSN531

1 neutre 1 1 LSN509

Bipolaires 2 phases 2 1 LSN502

1 phase + neutre 2 1 LSN512

Tripolaires 3 phases 3 1 LSN503

Tétrapolaires 3 phases + neutre 4 1 LSN504

Kit d'accouplement pour association des coupe-circuits L38 12 LB026

Désignation Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf. L51 Réf. L58
L51 L58

Sectionneurs unipolaires 1 phase 1 1/2 2 1 LR601 LR701

Sectionneurs bipolaires 2 phases 3 4 1 LR602 LR702

Sectionneurs tripolaires 3 phases 4 1/2 6 1 LR603 LR703

Sectionneurs tétrapolaires 3 Ph + N équipé 6 8 1 LR604 LR704

Sectionneurs L51, L58
pour cartouches-fusibles, type gG
L51 : 14 x 51 mm : 50 A - 690 V~ - 50-60 Hz
L58 : 22 x 58 mm : 125 A - 690 V~ - 50-60 Hz

Dispositifs de protection des circuits dans les locaux professionnels contre les 
surcharges et les courts-circuits. Ils possèdent une pièce mobile intégrée pour 
permettre de verrouiller et de plomber les c/c multipolaires en position ouverte. 
Ils sont livrés sans cartouches, avec les cages ouvertes.

Capacité de raccordement : 
L51 :  25 mm² fil souple, 35 mm² fil rigide 
L58 : 35 mm² fil souple, 50 mm² fil rigide

Conformes aux normes :
CEI 60947-3
CEI 60269-2

 Caractéristiques techniques, page 4.41

LR703

LSN531

LSN512

LB026
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Les barres de pontage à fourches sont destinées au raccordement de l’appareillage 
modulaire de largeur 1 z par pôle.
Elles peuvent être utilisées pour les appareils avec bornes à vis ainsi que pour 
les appareils quickconnect .

Les barres de pontage offrent une protection complète contre les contacts directs, 
une matière isolante recouvre toutes les barres, les embouts latéraux protègent 
les extrémités, un profil de protection isole toutes les languettes en réserve.

Barres de pontage à fourches
Longueur : 12 z, 18 z, 56 à 58 z. En cuivre section : 10 mm², In 63 A; 16 mm², In 80 A. 
Pour appareils avec bornes à vis ou quickconnect .

KDN163A

KDN263B

KDN363B

KDN450E

Caractéristiques Section en mm2 Emb. Réf.

unipolaire 10-16 10 KZN021

bi- tripolaire 10-16 10 KZN023

tétrapolaire 10-16 10 KZN024

Embouts latéraux pour barres de pontage à fourches  - 1 réf. = 1 pièce

KZN023

Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

isolent les parties des barres  
de pontage gardées en réserve

5 10 KZ059

Profils de protection

KZ059

Caractéristiques Section en mm2 In / A Long. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Unipolaire, pas 1 z isolée 10 63 A 12 50 KDN163A

16 80 A 57 20 KDN180B

Bipolaire, pas 2 z isolée 10 63 A 12 10 KDN263A

10 63 A 18 10 KDN263G

10 63 A 57 10 KDN263B

16 80 A 57 10 KDN280B

Tripolaire, pas 3 z isolée 10 63 A 12 10 KDN363A

10 63 A 57 10 KDN363B

10 63 A 18 10   KDN363G

16 80 A 57 10 KDN380B

Tétrapolaire, pas 4 z isolée 10 63 A 12 10 KDN463A

10 63 A 57 10 KDN463B

16 80 A 57 10 KDN480B

Tétrapolaire distribué, pas 4 z isolée
L1,L2,L3,N, L1,N,L2,N ,L3,N 16 80 A 58 10 KDN450E

L1,N,L2,N,L3,N 16 80 A 54 10 KDN451E
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Barres de pontage à languettes et accessoires

Les barres de pontage à languettes sont destinées au raccordement  
de l’appareillage modulaire de largeur 1 z par pôle avec bornes à cages.

Les barres de pontage offrent une protection complète contre les contacts directs, 
une matière isolante recouvre toutes les barres, un bouchon latéral protège 
les extrémités, un profil de protection isole toutes les languettes en réserve.

Barres de pontage à languettes :
Longueur : 12 z, 24 z et 57 z. En cuivre section : 10 mm2, In 63 A ; 16 mm2, In 80 A. 
Pour appareils avec bornes à cage.

KB163A

KB263A

KB363A

KB463A

Caractéristiques Section en mm2 Emb. Réf.

bipolaire 10 1 KZ022

bipolaire
tripolaire

16
10-16

1 KZ023A

tétrapolaire 10-16 1 KZ024

Embouts latéraux pour barres de pontage à languettes - 1 réf. = 1 set de 10 pièces

KZ022

Caractéristiques Long. en z 17,5 mm Emb. Réf.

isolent les parties des barres  
de pontage gardées en réserve

5 10 KZ059

Profils de protection

KZ059

Caractéristiques Section en mm2 In / A Nbre de pôles Emb. Réf.

noir 10 63 A 1 25 KC125

bleu 10 63 A 1 25 KC125N

noir/bleu 10 63 A 2 25 KC225

noir 10 63 A 3 25 KC325

3 noir/1 bleu 10 63 A 4 25 KC425

Inter-rangée entraxe 125 mm

Caractéristiques Section en mm2 In / A Nbre de pôles Emb. Réf.

noir 10 63 A 1 25 KC150

bleu 10 63 A 1 25 KC150N

noir/bleu 10 63 A 2 25 KC250

noir 10 63 A 3 25 KC350

3 noir/1 bleu 10 63 A 4 25 KC450

Inter-rangée entraxe 150 mm

KC425

Caractéristiques Emb. Réf.

arrivée du câble par le haut
capacité de serrage : 1 x 25 mm² 10 KF81A

capacité de serrage : 2 x 16 mm² 10 KF82A

arrivée du câble (gauche ou droite)
capacité de serrage : 1 x 35 mm² 10 KF83A

Bornes de raccordement isolées, pour appareils avec bornes à cage

KF81A

Caractéristiques Section en mm2 In / A Long. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Unipolaire, pas 1 z isolée 10 63 A 12 50 KB163A

16 80 A 57 20 KB180B

Bipolaire, pas 2 z isolée 10 63 A 12 10 KB263A

10 63 A 24 10 KB263C

16 80 A 57 10 KB280B

Tripolaire, pas 3 z isolée 10 63 A 12 10 KB363A

10 63 A 24 10 KB363C

16 80 A 57 10 KB380B

Tétrapolaire, pas 4 z isolée 10 63 A 12 10 KB463A

10 63 A 24 10 KB463C

16 80 A 57 10 KB480B
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Disjoncteurs moteurs

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Disjoncteurs moteurs magnéto-thermiques 
Dispositif de protection des moteurs mono- ou triphasés :
- contre les surcharges, par déclenchement thermique (seuil réglable), 
- contre les courts-circuits, par déclenchement magnétique.

L’enclenchement est manuel. Le déclenchement est manuel ou automatique 
par dispositif magnéto-thermique intégré (dans le cas d’un défaut) 
ou par déclencheur à distance.

Possibilité d‘associer au produit des auxiliaires :
- de déclenchement :
 bobine à émission 230 V (MZ523N),
 bobine à manque de tension 230 et 400 V (MZ528N et MZ529N),
- de signalisation :
 contacts auxiliaires MZ520N et MZ522N,
 signal défaut MZ527N.

Capacité de raccordement :
6 mm² rigide, 4 mm² souple, tension nominale : 230/400 V~ 
Catégorie d‘emploi : AC 3.

Pouvoir de coupure :

Ic (kA) 230 V~ 400 V~ 

0,16 à 10 A 150 150

16 à 25 A 50 50

32 A 40 40

Conformités :
CEI 947 - EN 60947.

 Caractéristiques techniques, page 4.41

Disjoncteurs moteurs

MM501N

Plage de réglage
Puissances normalisées des moteurs 
triphasés 50/60 Hz en catégorie AC 3

Long. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

230 V (kW) 400 V (kW)

0,1 - 0,16 A - - 2 1/2 1 MM501N

0,16 - 0,25 A - 0,06 2 1/2 1 MM502N

0,24 - 0,4 A 0,06 0,09 2 1/2 1 MM503N

0,4 - 0,63 A 0,09 0,12 2 1/2 1 MM504N

0,63 - 1 A 0,12 0,25 2 1/2 1 MM505N

1 - 1,6 A 0,25 0,55 2 1/2 1 MM506N

1,6 - 2,5 A 0,37 0,75 2 1/2 1 MM507N

2,5 - 4 A 0,75 1,5 2 1/2 1 MM508N

4 - 6,3 A 1,1 2,2 2 1/2 1 MM509N

6,3 - 10 A 2,2 4 2 1/2 1 MM510N

10 - 16 A 4 7,5 2 1/2 1 MM511N

16 - 20 A 5,5 9 2 1/2 1 MM512N

20 - 25 A 5,5 12,5 2 1/2 1 MM513N

25 - 32 A 7,5 15 2 1/2 1  MM514N
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Désignation
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Contacts auxiliaires
l‘accouplement du MZ520N 
se fait sur le côté droit 
du disjoncteur moteur,
le MZ522N se clipse
directement en face avant 
du disjoncteur moteur

1 NF + 1 NO 3,5 A - 230 V~ 1/2 1 MZ520N

2 A - 400 V~

1 NO 1 A - 230 V~ 1/2 1 MZ522N

         400 V ~

Contact signal défaut
montage sur le côté droit 
du disjoncteur moteur 

1 NO : court-circuit 3,5 A - 230 V~ 1/2 1 MZ527N

2 A - 400 V~

1 NO : surcharge et court-circuit

Déclencheur à émission
montage sur le côté gauche 
du disjoncteur moteur

230 V ~ - 50 Hz 1 1 MZ523N

Déclencheur à minimum
de tension
montage sur le côté gauche 
du disjoncteur moteur

230 V ~ - 50 Hz 1 1 MZ528N

400 V ~ - 50 Hz 1 1 MZ529N

Coffret étanche
IP55, pour disjoncteur moteur

l. 80 x h. 158 x p. 125,5 mm

avec manette rotative extérieure

permet d‘actionner le disjoncteur
moteur sans ouvrir le coffret

1 MZ521N

Bouton arrêt d‘urgence
déporté
type "coup de poing" 
à accrochage 
degré de protection : IP65

permettent "l‘arrêt d‘urgence"
à distance des disjoncteurs
moteurs via auxiliaire 
de déclenchement

1 MZ530N

Bouton arrêt d‘urgence
déporté à clé
à accrochage
déverrouillage à clé
degré de protection : IP65

1 NF + 1 NO 230 / 400 V~ 1 MZ531N

Barres de pontage tripolaires
compatibles avec l‘utilisation
d‘un auxiliaire

pour 2 disjoncteurs moteurs 10 KD302M

pour 3 disjoncteurs moteurs 10 KD303M

pour 4 disjoncteurs moteurs 10 KD304M

Connecteur tripolaire pour l‘alimentation des barres de pontage 10 KF30M

Capuchon de protection isole les parties des barres de pontage 
gardées  en réserve

1 jeu = 10 capuchons

1 jeu KZ058

MZ520N

MZ527N

MZ528N

MZ521N

MZ530 MZ531

KD303M

KF30M KZ058
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Parafoudres - généralités

Sous réserve de modifications techniques

Les parafoudres protègent les équipements électriques et électroniques contre 
les surtensions transitoires, principalement d‘origine atmosphérique, mais aussi 
engendrées par les commutations de transformateur, de moteur ou de variation 
brusque de charge.
Ces surtensions peuvent provoquer la détérioration des équipements électriques 
et la destruction des composants électroniques des récepteurs.
Les parafoudres sont fortement recommandés dans les zones et sites exposés à 
la foudre, pour protéger les récepteurs sensibles et coûteux tels que le téléviseur, 
la machine à laver, la chaîne Hi-Fi, le micro-ordinateur, l‘alarme, le système 
domotique, etc ... .
Le choix des parafoudres est effectué en fonction de 2 critères :
- l‘exposition du bâtiment aux risques dûs à la foudre,
- la sensibilité et la valeur du matériel à protéger.

La gamme des parafoudres est destinée à deux types de protection :
1 - la protection générale :
les parafoudres à capacité d‘écoulement importante ou moyenne, pour évacuer 
au maximum le courant de foudre à la terre,
2 - la protection fine :
les parafoudres à niveau de protection bas (Up ≤ 1000 V), pour écrêter 
les surtensions et protéger les récepteurs très sensibles.
Les parafoudres peuvent être utilisés dans tous les régimes de neutre, 
mais plus particulièrement en TT et TN-S.

Tous les parafoudres sont conformes à la norme EN 61643-11.

 Caractéristiques techniques :

Guide de choix des parafoudres de type 2

Environnement phase + N 3 phases + N
capacité 
d‘écoulement

Rural
très importante
I max. 65 kA,
onde 8/20 s

appareils
électro-
mécaniques,
organes de
commande,
de coupure,
moteurs,
appareils
électro-
ménagers,
etc ...

Urbain
importante
I max. 40 kA,
onde 8/20 s

Rural

Urbain moyenne
I max. 15 kA,
onde 8/20 s

Urbain 
ou Rural

SPB265R * SPB465R *

SPB240R *
SPB240D

SPB440R *
SPB440D

SPB415R *
SPB415D

SPB113

SPB215R *
SPB215D

Zone géographique 
de foudroiement

Pour la protection générale et la protection du matériel sensible :

zone faiblement exposée

zone moyennement exposée

zone fortement exposée

Les indications de ce tableau sont 
basées sur le fait qu'en milieu urbain 
les réseaux de distribution sont 
généralement souterrains, 
tandis qu'en milieu rural les réseaux 
sont généralement aériens. 
En outre, les bâtiments en milieu rural
sont plus exposés qu'en milieu urbain.

* parafoudres équipés de cartouches 
avec indicateur de réserve de 
protection et d'un contact pour 
la télésignalisation

Pour la protection fine du matériel très sensible :
en complément de la protection générale

micro-ordinateur, centrale 
d'alarme, appareillage
médical, téléviseur,
chaîne Hi-Fi, etc ...
de classe I et de classe II

SPB408D : 3 Ph + N

SPB208D : Ph + N
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Guide de choix parafoudres

Sous réserve de modifications techniques

Les zones d‘exposition

 faiblement 
 exposées

 moyennement
 exposées

 fortement
 exposées

sensibilité 
du matériel 
à protéger

 matériels à protéger

matériels
peu 
sensibles 

-  matériel électrotechnique,
-  organe de commande et de coupure, électrique,   

moteur, transformateur, générateur...

matériels
sensibles 

- machine à laver,
- congélateur,
- four,
- sèche linge,

- micro-ondes,
- lave-vaisselle,
- réfrigérateur,
- radio

matériels 
très 
sensibles 

matériels de classe I et de classe II &

- micro-ordinateur,
- thermostat électronique,
- centrale alarme,
-  caisse électronique, 
- centrale domotique,
- informatique,
- imprimante,
- photocopieur,
- instrument médical,
- équipement de laboratoire
-  panneaux solaires 

et onduleurs

- Hi-Fi,
- magnétoscope,
- réveil,
- télévision,
- lecteur de disque laser,
- produits modulaires Hager :
  programmateur, 
  délesteur,  
  compteur d’énergie, 
  commande téléphonique

Matériels à protéger

1ère étape : faut-il une protection parafoudre ?

zone

milieu urbain
ou milieu rural

Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Paratonnerre ou 
structure élevée

valeurs en milliers d‘euros
des matériels à protéger

1,25 12,50 1,25 12,50 1,25 12,50 1,25 12,50

sensibilité
du
matériel

matériels peu sensibles

matériels sensibles
matériels très sensibles

très recommandé recommandépeu nécessaire

Le choix du type de protection est tributaire :
- de la zone géographique où se trouve l‘installation (milieu rural ou urbain, densité de foudroiement - nombre d‘impacts au sol par km2 et par an - réseau de distribution 
   en aérien ou souterrain),
- de la sensibilité du matériel à protéger. Il faut bien évaluer la valeur et les coûts d‘immobilisation des appareils.

2ème étape : choix du parafoudre général de tête 

zone

milieu urbain
ou milieu rural

Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Paratonnerre ou 
structure élevée

réseau triphasé (3Ph + N)
TT ou TN-S

    SPB415R*
    SPB415D

          SPB440R*
          SPB440D

SPB465R*

réseau monophasé (Ph + N)
TT ou TN-S  

    SPB215R*
    SPB215D

          SPB240R*
          SPB240D

SPB265R*

En régime IT ou TN-C sans neutre utiliser les parafoudres unipolaires SPB113
(*) parafoudres équipés d’une cartouche avec indicateur de réserve de protection et d’un contact pour la télésignalisation

3ème étape : choix des protections fines, en complément du parafoudre          
général de tête, associé aux matériels électroniques très sensibles.

réseau TT ou TN-S

triphasé (3 Ph + N) SPB408D

monophasé (Ph + N) SPB208D
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Parafoudres de type 2
pour la protection générale

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Parafoudres débrochables à capacité d‘écoulement très importante, importante 
et moyennement importante (65 kA, 40 kA et 15 kA).

Les parafoudres à cartouches débrochables assurent :
- la protection générale des équipements électriques,
- la protection en mode commun et en mode différentiel, en habitat et en locaux 
   professionnels.

Caractéristiques communes :
les parafoudres se composent d‘une embase et de cartouches.
Ils sont disponibles en deux versions :
-  parafoudres avec une embase et des cartouches débrochables avec un indicateur 

de fin de vie,
-  parafoudres avec une embase intégrant un contact auxiliaire pour télésignalisation 

et des cartouches débrochables avec un indicateur de réserve de protection.

Capacité de raccordement :
souple : 1,5 mm² - 25 mm²                                                                                                                                              
rigide : 1,5 mm² - 35 mm²

Indice de protection : IP20 

Conformes à la norme EN 61643-11

 Cartouches de rechange, page 4.30

 Caractéristiques techniques :

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Parafoudres à cartouches 
débrochables
Imax. 65 kA               
onde 8/20 µs                  
In : 20 kA 
Up : ≤ 1,35 kV
Uc : 320 V v

1 Ph + N 
avec indicateur de réserve 
et télésignalisation

2 1  SPB265R

3 Ph + N
avec indicateur de réserve 
et télésignalisation

4 1  SPB465R

Parafoudres à cartouches 
débrochables
Imax. 40 kA               
onde 8/20 µs                  
In : 20 kA 
Up : ≤ 1,45 kV
Uc : 275 V v

* Up : ≤ 2,2 kV
   Uc : 440 V v

1 Ph + N 
avec indicateur de réserve 
et télésignalisation

2 1  SPB240R

3 Ph + N
avec indicateur de réserve 
et télésignalisation

4 1  SPB440R

1 Ph (réseau IT)*
avec indicateur de réserve 

1 1  SPB113

1 Ph + N
avec indicateur de réserve 

2 1  SPB240D

3 Ph + N
avec indicateur de réserve 

4 1  SPB440D

Parafoudres à cartouches 
débrochables
Imax. 15 kA               
onde 8/20 µs                  
In : 5 kA 
Up : ≤ 1,0 kV
Uc : 275 V v

1 Ph + N 
avec indicateur de réserve 
et télésignalisation

2 1  SPB215R

3 Ph + N
avec indicateur de réserve 
et télésignalisation

4 1  SPB415R

1 Ph + N
avec indicateur de réserve 

2 1  SPB215D

3 Ph + N
avec indicateur de réserve 

4 1  SPB415D

SPB265R

SPB113

SPB215R

SPB440D
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Parafoudres de type 2
pour la protection fine

Pour la protection du matériel très sensible de classe I et de classe II.

Ils complètent la protection générale et protègent un ou plusieurs appareils.
La coordination est optimale avec un parafoudre de tête.
Protection assurée en mode commun et en mode différentiel.

Capacité d‘écoulement : I max. 8 kA (onde 8/20).

Visualisation du bon fonctionnement par indicateur vert en face avant. En cas 
de défaut : indicateur rouge.
Branchement en parallèle avec les récepteurs à protéger.
Ils conviennent pour les régimes de neutre : TT/TN-S.

Capacité de raccordement :
souple : 1,5 mm² - 25 mm² 
rigide : 1,5 mm² - 35 mm²

Indice de protection : IP20

Conformes à la norme EN 61643-11

 Cartouches de rechange, page 4.30

 Caractéristiques techniques :

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Parafoudre protection fine 
type 2 
Imax. 8 kA                 
onde 8/20 ms                  
In : 2 kA 
Up : ≤ 0,9 kV      
Uc : 275 V v

1 Ph + N
avec indicateur de réserve 

2 1  SPB208D

3 Ph + N
avec indicateur de réserve 

4 1  SPB408D

SPB208D

SPB408D
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Cartouches de rechange
pour parafoudres débrochables

Cartouches débrochables de rechange

La cartouche débrochable permet un changement aisé et sans coupure  
de l‘alimentation.

Les cartouches sont disponibles pour toutes les capacités d‘écoulement  
(65 kA, 40 kA, 15 kA, 8 kA) et avec indicateur de réserve de protection.

Un détrompeur existe sur les embases et les cartouches. Il interdit le montage 
d'une cartouche phase à l‘endroit d‘une cartouche neutre et inversement.

 Caractéristiques techniques :

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Cartouches débrochables
de rechange

Note : lors d‘un remplacement
de cartouche, choisir
impérativement la même
référence que la cartouche
précédente

Phase pour : SPB265R, SPB465R 1  SPB065R

SPB113 1  SPB013

SPB240R, SPB440R 1  SPB040D

SPB240D, SPB440D 1  SPB040D

SPB215R, SPB415R 1  SPB015D

SPB215D, SPB415D 1  SPB015D

SPB208D, SPB408D 1  SPB008D

Neutre pour : SPB265R, SPB465R 1  SPB065N

SPB240R, SPB440R 1  SPB040N

SPB240D, SPB440D

SPB215R, SPB415R

SPB215D, SPB415D

SPB208D, SPB408D                                      

SPB065R

SPB040N
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Parafoudres combinés de type 1 + 2
pour la protection générale

Parafoudres débrochables à capacité d'écoulement très importante (75 kA  
et 100 kA).

Ils sont de type 1 pour différents régimes de neutre (TNC, TNS en TT), et sont 
destinés à limiter la tension à 1,5 kV. Les parafoudres sont composés d'un socle 
et de cartouches de remplacement, qui à leur tour sont équipés d'un indicateur 
de réserve de protection et un contact de signalisation.

Capacité de raccordement :
souple : 2,5 mm² - 35 mm² 
rigide : 2,5 mm² - 35 mm²

Indice de protection : IP20

Conformes à la norme EN 61643-11

 Caractéristiques techniques :

SPA800

SPA801

SPA081

SPA001N

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Parafoudres de type 1 + 2 
avec contact de signalisation

Imax. 75 kA                          
onde 10/350 µs                      
In : 25 kA 
Up : ≤ 1,5 kV      
Uc : 350 V v

3 P; TNC 
avec indicateur de réserve de protection 
et avec contact de télésignalisation

6 1  SPA800

Imax. 100 kA                      
onde 10/350 µs                        
In : 25 kA 
Up : ≤ 1,5 kV        
Uc : 350 V v

4 P; TNS/TT 
avec indicateur de réserve de protection 
et avec contact de télésignalisation

8 1  SPA801

Cartouches de remplacement 
avec indicateur de réserve de 
protection

L-N/PEN; Uc 350 V v; Iimp 25 kA;    
In 25 kA; Up 1,5kV pour SPA80x

1  SPA081

N-PE; Uc 350 V v; Iimp 100 kA; In 100 kA; 
Up 1,5kV pour SPA801 (cartouche neutre)

1  SPA001N
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Disjoncteurs divisionnaires

Sous réserve de modifications techniques 

MWS / MWN MBA / MCA NCN HMC / HMD NRN / NSN HMK HMX

tension assignée (50 Hz) 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V

courant assigné (In) 2 à 40 A 0,5 à 63 A 0,5 à 63 A 80 à 125A 6 à 63 A 80 à 125 A 10 à 63 A

courbes de déclench. à 30 °C
B : 3 à 5 In
C : 5 à 10 In
D : 10 à 20 In

C B, C B, C C, D C C C

pouvoir de coupure
selon NBN EN 60898-1

3 kA 6 kA 10 kA 15 kA - - -

pouvoir de coupure
selon CEI 60947-2

- 10 kA 15 kA 15 kA 25 kA 6 à 20 A
20 kA 25 à 40 A
15 kA 50, 63 A

30 kA 50 kA

pouvoir de coupure sur
1 pôle en IT 400V (EN 60947-2)

3 kA 3 kA 3 kA 4,5 kA 3 kA 4,5 kA 4,5 kA

tension d‘isolement (Ui) 500 V
tension diélectrique 2500 V
endurance électrique 0,5 à 32 A      20000 cycli

40 à 63 A       10000 cycli

homologation Cebec
NBN EN 60898-1

2 à 40 A 0,5 à 63 A 0,5 à 63 A 80 á 125 A - - -

Choix des disjoncteurs BT
Le choix doit se faire en fonction :
-  des normes domestiques ou industrielles NBN EN 60898-1  

ou CEI 60947-2
- de la tension d‘alimentation
- de la valeur de l‘Icc au point d‘implantation du disjoncteur
-  du type de récepteur lequel définit la courbe de déclenchement  

(B, C, D) et le nombre de pôles.

Le choix du calibre du disjoncteur se fait en fonction :
- de l‘intensité du circuit à protéger

- de la nature et de la section des câbles
-  de la température ambiante, avec déclassement éventuel. 

Température du calibrage : 30 °C.
Type de courbe de déclenchement :
-  courbe B : de 3 à 5 In pour la protection des générateurs  

et des grandes longueurs des câbles en régime TN & IT
-  courbe C : de 5 à 10 In pour la protection des circuits  

(applications générales)
-  courbe D : de 10 à 20 In pour la protection des circuits à fort 

courant d‘appel.

Caractéristiques électriques

calibre (A) 0,5 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

gammes : 
MWS, MWN, MBA, MCA, NBN, 
NCN, NDN, NRN, NSN, HMC, 
HMD, HMK, HMX

1,3 1,5 1,7 2,1 2,4 2,5 2 2,2 3,3 3,1 4,5 5,5 6,5 7 5 5,5 8

Puissance dissipée (W)
Valeurs indiquées pour disjoncteur unipolaire à charge nominale :

Choix des disjoncteurs en courant continu
L'utilisation des disjoncteurs modulaires en courant continu 
est possible en tenant compte des paramètres suivants :
valeurs de réglage :
- les valeurs thermiques sont inchangées soit 1,13 In à 1,45 In
- les valeurs magnétiques sont modifiées selon le tableau ci-dessous :

courbes B C

déclench. ~
50 Hz

s ~
50 Hz

s

Irm1 3 In 4,5 In 5 In 5 In
Irm2 5 In 7,5 In 10 In 15 In

Tableau 1 pouvoir de coupure (kA) 
L/R = 15 ms

gamme courant nbre 
de pôles 
en série

≤ 60 V 125 V 250 V

MBA, 
MCA

0,5 à 63 A 1 15 - -
2 20 15 -
3 25 20 -
4 35 25 15

NCN 0,5 à 63 A 1 15 - -
2 20 15 -
3 25 20 -
4 35 25 15

NRN, 
NSN

0,5 à 20 A 1 25 - -
2 35 25 -
3 40 35 -
4 45 40 25

25 à 40 A 1 15 - -
2 20 15 -
3 25 20 -
4 35 25 15

50 à 63 A 1 20 - -
2 25 20 -
3 30 30 -
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Disjoncteurs divisionnaires

Sous réserve de modifications techniques

court-circuit en local à usage industriel (personnel qualifié)Détermination du pouvoir de coupure :

Normes domestiques et industrielles
Les normes belges issues des normes européennes sont devenues 
applicables dans tous les pays de la communauté européenne.
Cette cohérence entre les normes tient compte des évolutions  
technologiques, des conditions d'utilisation des appareils ainsi  
que des contraintes d'exploitation afin d'accroître la sécurité des

installations électriques. Ce sont ces normes (NBN en Belgique)  
qui fixent les performances des disjoncteurs en fonction de  
l'environnement de l'installation (local professionnel ou domestique) 
et les qualifications du personnel d'intervention.

usage professionnel : 
norme CEI 60947-2

PdC non encadré

usage domestique : 
norme NBN EN 60898-1

PdC encadré

la fréquence :
- les valeurs thermiques restent inchangées
- les valeurs magnétiques devront être réajustées 
 en fonction du coefficient K

le nombre de disjoncteurs juxtaposés :

Correction du courant nominal du disjoncteur

Cette correction n'est à appliquer qu'en charge nominale des 
disjoncteurs (Un, In) en tenant compte des paramètres suivants :

sur court-circuit

court-circuit en local à usage domestique ou analogue

recherche de défaut

sur court-circuit

etc...

court-circuit

In (A) 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

0,5 0,5 0,47 0,45 0,4 0,38 - -
1 1 0,95 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
2 2 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
3 3 2,8 2,5 2,4 2,3 2,1 1,9
4 4 3,7 3,5 3,3 3 2,8 2,5
6 6 5,6 5,3 5- 4,6 4,2 3,8
10 10 9,4 8,8 8 7,5 7 6,4
16 16 15 14 13 12 11 10
20 20 18,5 17,5 16,5 15 14 13
25 25 23,5 22 20,5 19 17,5 16
32 32 30 28 26 24 22 20
40 40 37,5 35 33 30 28 25
50 50 47 44 41 38 35 32
63 63 59 55 51 48 44 40
90 90 76 72 68 64 60 55
100 100 96 90 85 90 75 70

nbre d’appareils n correction K

n = 2 1
3 ≤ n < 4 0,95
4 ≤ n < 6 0,9
6 ≤ n 0,85

F (Hz) 16 2/3  à 60 Hz 100 Hz 200 Hz 400 Hz
correction K 1 1,1 1,2 1,5

influence de la température

types d’activité 
domestique 
ou industriel

sollicitations 
différentes 
du disjoncteur

performances 
différentes 
demandées

essais 
différents

pouvoirs de coupures 
différents et normes 
différentes
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Disjoncteurs divisionnaires

Sous réserve de modifications techniques

disjoncteurs : NDN, HMD, NSNdisjoncteurs :  MWS, MWN, MCA, NCN, 
HMC, NRN, AD

disjoncteurs : MBA, NBN

Courbe "B" (EN 60898-1) Courbe "C" (EN 60898-1)              Courbe "D"

multiples de In ›multiples de In ›multiples de In ›

Icc en A ›Icc en A ›

disjoncteurs : NDN disjoncteurs : MCA, NCN, NRN 

Courbes des contraintes thermiques à 400 V
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Disjoncteurs divisionnaires

Sous réserve de modifications techniques

125 A
100 A
  80 A

Icc en (kA) ➞Icc en (kA) ➞

disjoncteurs : HMC

Courbes de limitation du courant de court-circuit à 400 V

disjoncteurs : NDN

Icc en (kA) ➞

Courbes de contraintes thermiques à 400 V

disjoncteurs : NM

Courbes de limitation du courant de court-circuit à 400 V

disjoncteurs : MBA, MCA, NCN, NRN

Icc en (kA) ➞
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te
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ité
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rê
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n 
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 ➞
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Interrupteurs différentiels

Sous réserve de modifications techniques 

Caractéristiques techniques de la gamme

intensité nominale en A 2 x 16 A 2 x 25 A
2 x 63 A
2 x 80 A

2 x 40 A 4 x 25 A 4 x 40 A 4 x 63 A 4 x 80 A
4 x 100 A

nombre de modules larg. 17,5 mm 2 2 2 4 4 4 4
sensibilité I∆n en mA 10 30 30 30 30 30 30 (80 A)

100 (25, 63 A) 100 100 100 100
300 300 300 300 300 300

500 500 300 300 
300 

raccordement souple max. 16 mm² 35 mm²
                       rigide max. 25 mm² 50 mm²
température de fonctionnement -25 à +40 °C
température de stockage -25 à +70 °C
homologation NBN EN 61008-1

les interrupteurs différentiels sont homologués Cebec,
avec la grille distante de 35 mm

pouvoir de coupure
et de fonctionnement Im (EN 61008)

1500 A
conforme à la contrainte thermique 3000 A 22,5 kA2s

Coordination (association inter. diff./protection amont)

Afin de palier aux risques de détérioration de l'interrupteur différentiel, par des courts-circuits susceptibles de se produire en aval de celui-ci,  
on lui associe en amont des dispositifs de protection contre les courts-circuits.

Le tableau ci-dessous indique :
- la tenue au court-circuit de l'interrupteur différentiel seul
- les calibres des dispositifs de protection amont qui assurent une bonne coordination avec les interrupteurs différentiels
- la tenue au court-circuit de l'association ID avec fusibles ou disjoncteur.

Raccordement

utilisation en bipolaire et tripolaire de l'interrupteur différentiel
tétrapolaire

Installation

attention : installation uniquement par un personnel qualifié

interrupteur différentiel

disjoncteur de branchement 
selon norme NBN 61 142

appareils en aval dispositif de protection amont
fusibles disjoncteurs

interrupteurs
différentiels 
à bornes
alignées

tenue au
court-circuit
de l‘ID seul (A)

10,3 x 38 14 x 51 22 x 58 22 x 58 6 kA 6 kA 10 kA 10 kA 15 kA

25 A 40 A 63 A 100 A 6 à 63 A 0,5 à 63 A 6 à 63 A 0,5 à 63 A 80/125 A

gG gG gG gG B C B C C
ID bipol. tension réseau 230 V (valeurs en kA)
2 x 16 A 1500 50 50 10 6 10 10 10 10 10
2 x 25 A 1500 50 50 10 6 10 10 10 10 10
2 x 40 A 1500 - 50 10 6 10 10 10 10 10
2 x 63 A 1500 - - 10 6 10 10 10 10 10
2 x 80 A 1500 - - - 6 - - - - 10
ID tétrap. tension réseau 400 V (valeurs en kA)
4 x 25 A 1500 50 50 10 6 10 10 10 10 10
4 x 40 A 1500 - 50 10 6 10 10 10 10 10
4 x 63 A 1500 - - 10 6 10 10 10 10 10
4 x 80 A 1500 - - - 6 - - - - 10
4 x 100 A 1500 - - - 6 - - - - 10

Coordination interrupteur différentiel / protection amont

ID : Interrupteur différentiel
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Protection différentielle

Sous réserve de modifications techniques

Rôle des dispositifs différentiels
Les dispositifs différentiels à courant résiduel (DR) ont été conçus 
pour assurer une protection complémentaire des personnes  
et des biens contre les contacts directs et indirects.
Ils sont destinés à détecter les courants de défaut à la terre 
survenant en aval de leur point d'installation. Le risque d'élévation 
et de maintien des masses à une tension dangereuse doit être 
éliminé par coupure automatique de l'alimentation dans un temps 
compatible avec la sécurité des personnes.

Principe de la protection différentielle
Un dispositif différentiel comporte un circuit magnétique en forme 
de tore sur lequel sont bobinés les conducteurs de puissance. 
Un bobinage secondaire alimente un relais.
Lorsqu'un défaut affecte le circuit en aval du dispositif DR, l'équilibre 
vectoriel est rompu et le bobinage secondaire est traversé par un 
courant I�n, proportionnel au courant de défaut, qui assurera  
le fonctionnement du relais.

La fonction DR peut être :
-  incluse dans un disjoncteur, il s'appellera disjoncteur différentiel
-  incluse dans un interrupteur, il prend le nom d'interrupteur 
 différentiel
-  à l'origine de l'ouverture d'un dispositif de coupure distinct  

dans le cas d'un relais différentiel.

Sensibilité et classe
Les dispositifs différentiels résiduels sont caractérisés par leur 
courant différentiel nominal I�n et par leur classe qui définit le 
temps de coupure total suivant la courbe de sécurité et en fonction 
de la valeur du courant différentiel.

Par construction, le seuil de fonctionnement I�f d’un dispositif DR 
se situe entre 50 et 100% de I�n

Dispositif antitransitoire : symbole 
Bien que sans danger pour l’usager, les courants de fuites 
transitoires provoquent le déclenchement des dispositifs différentiels.
Ces perturbations sont d’origines diverses :
- décharges atmosphériques
- capacité de fuite de conducteurs chauffants noyés dans la dalle
- condensateurs d’antiparasitage sur micro-ordinateurs etc...
Les dispositifs antitransitoires permettent de limiter les risques de
déclenchement intempestifs

Courant à composante continue : symbole  type A 
L’appareillage électrique qui comporte des dispositifs redresseurs, 
tels que diodes, triacs, etc... génère, en cas de défaut d’isolement, 
des courants de fuite (composante continue) qui ne sont pas intégra-
lement détectés par les dispositifs différentiels classiques (type AC).
Les interrupteurs différentiels à composante continue 
(dits de type A) permettent de détecter ces courants de défaut.
Ils sont protégés contre les déclenchements intempestifs
comme ceux de type AC.

Courant à composante alternative :  type AC
Le déclenchement est assuré pour des courants différentiels  
résiduels alternatifs sinusoïdaux (disponibles sur demande)

Sélectivité
Cette technique permet de se prémunir de la mise hors tension, suite 
à un défaut d'isolement, de la totalité de l'installation équipée d'un 
dispositif différentiel en tête pour assurer la continuité de service.  
La sélectivité permet de ne couper que la partie de l'installation 
concernée par le défaut.

On distingue :
1. la sélectivité horizontale
Pour assurer la sélectivité horizontale d'une installation, trois  
principes sont à appliquer :
- suppression de la fonction différentielle sur l'appareil de tête
-  chaque départ est protégé par un dispositif DR de sensibilité adapté  

au risque considéré
-   la partie d'installation comprise entre le disjoncteur de tête et les bornes  

aval des dispositifs différentiels doit être réalisée en classe II (&)

2. la sélectivité verticale
Pour assurer la sélectivité verticale totale entre deux dispositifs 
différentiels, deux conditions sont nécessaires :
-  la caractéristique de non fonctionnement temps/courant du dispositif 

placé en amont doit se trouver au-dessus de la caractéristique  
de fonctionnement temps/courant du dispositif placé en aval 

➡  le dispositif DR amont est du type sélectif ou temporisé en  
respectant les conditions citées ci-dessus

-  le rapport entre les valeurs des courants différentiels des dispositifs :
➡  le courant différentiel-résiduel de fonctionnement assigné (I∆n) 

du dispositif placé en amont doit être supérieur à celui du dispositif 
placé en aval (idéalement le double)

I1  : courant "d'arrivée" au récepteur
I2  : courant "de sortie" du récepteur
Id  : courant de défaut
Ic  : courant corporel si contact avec masse en défaut

RB   : prise de terre du neutre
RA   : prise de terre des masses

en cas de défaut : I1 = I2 + Id
I1 > I2 déséquilibre dans le tore, induction magnétique dans la 
bobine sonde, action du relais déclencheur ➡ déclenchement

Valeurs normalisées du temps de fonctionnement maximal 
et du temps de non-réponse (s).

bobine 
différentielle

relais 
déclencheur

Id I2

Id

I1

Ic

RB RA

Principe

caractéristiques des
dispositifs différentiels

valeurs normalisées du temps de fonctionnement 
de non-réponse pour un courant résiduel (I∆) égal à :

type In A I∆n A I∆n 2I∆n 5I∆n 500 A
général n‘importe 

quelle valeur
0,3 0,15 0,04 0,04 temps de

fonctionnement
maximal

S ≥25 >0,030 0,5 0,2 0,15 0,15 temps de
fonctionnement
maximal

0,13 0,06 0,05 0,04 temps de non-
réponse minimal

Conditions particulières d’utilisation
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Auxiliaires pour disjoncteurs et interrupteurs différentiels

Sous réserve de modifications techniques 

Le mode test :
Il permet de vérifier le fonctionnement des circuits auxiliaires avant 
déclenchement de l'interrupteur. Il suffit d'introduire un tournevis plat 
5,5 mm dans la fente et d'exercer une pression sur le tournevis
Lorsque l'on relache la pression, le contact se remet dans sa 
position d'origine.
Le test s'effectue :
- pour le CA : en position OFF de l'interrupteur différentiel
- pour le SD : indépendamment de la position de la manette.

Indicateur défaut :
Le témoin de couleur rouge en face avant du produit indique le 
déclenchement sur défaut.
Le contact défaut ne change pas d'état en cas de déclenchement
manuel de l'interrupteur.

MZ201 MZ202  CZ001

MZ203 à MZ212

Visualisation du déclenchement 
Un indicateur apparaît en face avant du produit si le déclenchement
de l'interrupteur différentiel ou du disjoncteur a eu lieu suite à une 
action du déclencheur. L'indicateur disparaît lors du 
réenclenchement de l'interrupteur différentiel ou du disjoncteur.

2. Les auxiliaires de déclenchement
Ces auxiliaires permettent de déclencher à distance les produits de
protection auxquels ils sont associés. Ces auxiliaires sont également
appelés déclencheurs.

Les déclencheurs à émission
Ces déclencheurs provoquent le déclenchement de l'interrupteur
différentiel lorsqu'apparaît une tension prédéterminée aux bornes
de l'auxiliaire. 
Deux références existent :
- MZ203 : pour les circuits BTA (Basse tension A)
- MZ204 : pour les circuits TBT (Très basse tension)

Les déclencheurs à émission sont équipés d'un contact 
d'autocoupure qui permet de couper l'alimentation de la bobine de
l'auxiliaire après déclenchement du produit associé. De ce fait, la 
bobine à émission peut être commandée soit par un bouton-poussoir 
(impulsion), soit par un contact maintenu (arrêt d'urgence).

Les déclencheurs à minimum de tension
Ces déclencheurs provoquent le déclenchement du produit associé 
lorsqu'il y a coupure de l'alimentation aux bornes de l'auxiliaire.
Deux références existent : 
- MZ205 : pour les circuits auxiliaires en courant continu TBT
- MZ206 : pour les circuits auxiliaires en courant alternatif BT

Remarque : 
pour armer l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur, il faut une
tension égale au minimum à 0,85 Un aux bornes de la bobine.

Les déclencheurs à surtension MZ212 
L'auxiliaire de surtension provoque l'ouverture à distance du circuit 
électrique par déclenchement du dispositif de protection, ou empêche 
l'enclenchement en cas de surtension sur le réseau.
Cette surtension permanente peut être due à :
-  la présence d'harmoniques sur le réseau (surtension) maintenus  

par le fournisseur d'énergie local
-  une perte neutre intempestive au niveau d'un transformateur à  

tension intermédiaire/basse tension 
-  une connexion erronée : alimentation en courant entre phases  

(400 V) au lieu de Ph et N (230 V).
Prévoir un auxilliaire MZ212 par phase.

Généralités 
Les auxiliaires de signalisation (MZ201/MZ202) et les auxiliaires de
déclenchement (MZ203 à MZ206) sont communs à l'ensemble de
l'offre de produits de protection (Disj. / inter. diff.). Ils se fixent sur le 
côté gauche des produits par clipsage. L'auxiliaire CZ001 est dédié
aux interrupteurs differentiels et est obligatoire pour le montage  
d'auxiliaires de déclenchement.

1. Les auxiliaires de signalisation 
Contact auxiliaire MZ201
Il permet de signaler à distance l'état des contacts du produit
associé (position "ouvert"/position "fermé"). Le réarmement de
l'auxiliaire se fait automatiquement en réenclenchant le disjoncteur
ou l'interrupteur différentiel.

Signal de défaut MZ202
Il permet de signaler le déclenchement du produit associé sur défaut
suite à : 
- un défaut électrique
- un déclenchement par auxiliaire.
Le contact "signal défaut" ne change pas d'état en cas de
déclenchement manuel du produit associé.
Un témoin de couleur rouge, en face avant du produit, signale le
basculement du contact "signal défaut". Ce témoin peut servir de
bouton d'acquittement (l'auxiliaire n'est pas réarmé) sur le circuit 
auxiliaire (extinction d'un voyant, arrêt d'une sirène pendant la
recherche du défaut). Cependant, l'acquittement et le réarmement
de l'auxiliaire peuvent se faire automatiquement en réarmant le
produit associé.

Auxiliaire de signalisation CZ001
Il permet les signalisations déportées de la position des contacts et 
du déclenchement sur défaut de l'interrupteur auquel il est associé.
Il est composé d'un :
- contact auxiliaire (CA)
- d'un contact signal défaut (SD)

indicateur 
défaut 

mode test

CA SD  SD + CA

témoin de 
visualisation
du déclenchement



 4.39

P
ro

te
ct

io
n

Sous réserve de modifications techniques

Auxiliaires pour disjoncteurs et interrupteurs différentiels

Caractéristiques électriques

Montage des auxiliaires
Le montage des auxiliaires ne nécessite aucun outil. Ils se montent  
à gauche du produit associé grâce à un crochet fixe placé en haut  
et un crochet mobile placé en bas de l'auxiliaire.
Ils peuvent se monter lorsque le produit associé est sur un rail.

Combinaisons possibles d'auxiliaires avec les interrupteurs 
différentiels et les disjoncteurs.
Il est possible d'associer 2 auxiliaires par interrupteur différentiel :
- 1 auxiliaire de signalisation et 1 auxiliaire de déclenchement;
dans ce cas de figure, il est nécessaire de monter en premier 
l'auxiliaire de signalisation (CZ001) et ensuite le délencheur 
(MZ203 à MZ206), un détrompage entre les auxiliaires évite le 
montage erroné.
On peut monter jusqu'à 4 auxiliaires sur le disjoncteur :
- les auxiliaires de signalisation toujours en premier,
-  les auxiliaires de déclenchement directement sur le disjoncteur  

ou associés aux auxiliaires de signalisation. On ne montera  
qu'un seul type de déclencheur (BE ou BMT)

MZ203 à     CZ001 interrupteur
MZ212 différentiel

MZ203 à   + MZ201  +  MZ201  +  MZ202 disjoncteurs
MZ212  MZ201 MZ201 MZ201   

MZ203 (coupure d'urgence avec bobine à émission de tension)

Exemples de schémas d'application 

MZ201 (signalisation de la position des contacts)

AI3_MZ000_T1_01

Ph
N

double 
signalisation 
fermé / 
ouvert

Ph
N

MZ201 / MZ202  CZ001 MZ203 MZ204 MZ205 MZ206 MZ212
1 contact O +
1 contact F
6 A - 230 VM

2 contacts O +
2 contacts F
6A - 230 VM

tension de
commande (Un) :
230 V à 415 VM
110 V à 130 Vs

tension
commande (Un) :
24 V à 48 VM
12 V à 48 Vs

tension
nominale Un :
48s

tension
nominale Un :
230 VM

tension de
déclenchement :
entre 255 et 415 VM

(aux bornes de 
l‘appareil associé)

puissance d'appel : 8 VA tension de déclenchement comprise
entre 0,35 Un et 0,7 Un

tolérance : M s
-15% de Un

avec T° ≤ 40°C

puissance
de maintien :
3 W

puissance
de maintien :
3 W

consommation :
0,7 W
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Auxiliaires de télécommande et de réarmement automatique

Sous réserve de modifications techniques 

off & on

reset

MZ 901

Ech. 60 %

N Ph

d

c

2 4 6 8 10 14 16 18
a b

NPh
off

on

reset

1 3

MZ903, MZ905, M913 et MZ915 ne sont pas compatibles avec les 
auxiliaires CZ001et MZ201à MZ212.

Voyant (c)
- Vert : normal
- Orange : 1 ouverture sur défaut
-  Rouge fixe : dernière ouverture 

sur défaut autorisée
-  Rouge clignotant : 3 ouvertures 

sur défaut (fin de cycle) ou 
contacts collés sur l'appareil 
associé

Sorties n°16 et 18 (a et b) : 
signalisation à distance

Description
Alimentation : 230 VM , 50/60 Hz
Consommation : 7 VA
Longueur maxi. du circuit de télécommande : 200 m

Les auxiliaires MZ903, MZ905, MZ913 et MZ915 permettent de 
télécommander l'ouverture et la fermeture des appareils associés 
via les entrées n° 2 à 8.

Commande "on" à distance : si on souhaite l'actionner suite à une 
ouverture de l'appareil associé, elle ne sera opérationnelle qu'après 
une temporisation de 30 s. ou 3 min. (selon position du sélecteur 
latéral "time set"). Le compteur de défaut s'incrémente alors après 
chaque ouverture sur défaut. Au bout de 3 ouvertures décomptées, 
la commande "on" est bloquée. Il faut remettre à zéro l'auxiliaire.

Réenclenchement automatique (uniquement MZ913 ou MZ915) : 
réenclenche  automatiquement après une temporisation de 30 s. 
ou 3 min. (selon position du sélecteur latéral "time set"). Si une 
ouverture de l'appareil associé survient à nouveau en moins de 2 s., 
le compteur de défaut s'incrémente et l'auxiliaire relance un cycle de 
réenclenchement après temporisation de 30 s. ou 3 min. Au bout de 
3 ouvertures décomptées, la commande "on" et le réenclenchement 
automatique sont bloqués. Il faut remettre à zéro l'auxiliaire MZ913 
ou MZ915.

Ech. 50 %

o� & on
reset

auto
o� & on
reset

time set

3 min30 s

Ech. 50 % x 60 %

MZ903, MZ905 MZ913, MZ915

Sélecteur (d)

Temporisation 30 sec.
conseillée pour les 
installations où la 
continuité de service 
est requise.

Position sélecteur (d) Fonctionnement
"off & on" Toutes les commandes à distance 

sont opérationnelles (entrées n°2 à 8).

"auto"
(uniquement sur MZ913
ou MZ915)

Toutes les commandes à distance sont 
opérationnelles (entrées n°2 à 8) ainsi
que le réenclenchement automatique.

"reset" Remet à zéro l‘auxiliaire (temporisations 
et compteur de défaut).
Cette initialisation est également 
possible par la commande n°6 "reset" 
à distance.
N.B. Tant que le sélecteur est sur 
cette position, toutes les commandes à 
distances ainsi que le réenclenchement 
automatique sont inhibés.

" " Verrouille toutes les commandes à 
distances ainsi que le réenclenchement 
automatique.
La commande à distance n°8 
permet aussi de verrouiller mais la  
commande "off" reste opérationnelle.



 4.41

P
ro

te
ct

io
n

Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs moteurs et coupe-circuits sectionneurs

230 V
Icu (kA)

400 V 
Icu (kA)

MM501N 150 kA 150 kA
MM502N
MM503N
MM504N
MM505N
MM506N
MM507N
MM508N
MM509N
MM510N
MM511N 50 kA 50 kA
MM512N
MM513N
MM514N 40 kA 40 kA

Caractéristiques électriques
- tension nominale : 230 V / 400 VM
- compensation automatique de température : de -25 à +55 °C
- durée de vie : 100 000 manœuvres   - catégorie d'emploi : AC 3
- cadence maxi : 40 manœuvres / heure
- tropicalisation : normale tous climats (TC)
- capacité de raccordement : 
  fil souple : de 1 à 4 mm2;     

fil rigide : de 1,5 à 6 mm2

- tension d'isolement : 6000 V
- fréquence : 40 - 60 Hz

Schéma de raccordement pour moteur monophasé

Pouvoir de coupure

bobine à minimum de tension : MZ528N 230 VM, MZ529N 400 VM 
tension de maintien 0,85 x Un
tension de retombée  0,7 à 0,35 x Un

bobine à émission : MZ523N
230 VM
de 0,7 à 1,1 Un

contacts auxiliaires 1 NO : MZ522N 
230 - 400 VM 1 A

Auxiliaires
contacts auxiliaires 1 NO + 1 NF : MZ520N
230 VM  3,5 A
400 VM  2 A

Tableau de correction du courant admissible 
pour les coupe-circuits sectionneurs

 - en fonction de la température ambiante
 -  en fonction de l'influence mutuelle entre appareils, 

 pour des appareils juxtaposés et simultanément en service

change d'état sur 
surcharge et court-circuit
(déclenchement 
magnétique et thermique)

coffret étanche IP55 : MZ521N
il permet la commande du disjoncteur moteur via une manette 
rotative extérieure

bouton d'arrêt d'urgence : MZ530N 
- à accrochage
- à accrochage déverrouillage par clé : MZ531N
ils permettent l'arrêt d'urgence des moteurs via un auxiliaire  
de déclenchement (MZ523N - MZ528N - MZ529N) accouplé  
au disjoncteur

Ph
N

contact signal défaut 2 NO : MZ527N 
change d’état 
sur court-circuit
(déclenchement
magnétique)

Courbe de déclenchement
  

  
  

 t
 (s

) ›

multiples de Ir ›

type
taille des cartouches

L38
10 x 38

L51
14 x 51

L58
22 x 58

In pour Un 400 VM 32 A 50 A 125 A
In pour Un 500 VM 20 A 40 A 80 A

20° 1 1 1
30° 0,95 0,95 0,95
40° 0,90 0,90 0,90
50° 0,80 0,80 0,80
1 à 3 Ph 1 1 1
4 à 6 Ph 0,8 0,8 0,8
7 à 9 Ph 0,7 0,7 0,7
> 10 Ph 0,6 0,6 0,6



Les gammes d'appareillage de tête sont destinées à assurer le  
branchement, la protection, le sectionnement et la commutation 
dans les tableaux de distribution basse tension. Complètes et  
performantes, elles se déclinent en disjoncteurs, interrupteurs  
généraux et inverseurs de source pour des calibres de 25 à 1600 A. 
En complément, des relais différentiels et tores constituent des 
protections différentielles adaptées en tête d'installation.

Appareillage de tête
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Disjoncteurs 160 A, 250A, 630 A  5.04

Disjoncteurs 1000 A, 1600 A 5.22

Relais différentiels et Tores 5.28

Interrupteurs à commande rotative 5.30

Interrupteurs généraux 5.31

Inverseurs de sources modulaires 5.32

Inverseurs de sources à commandes rotatives 5.33

Inverseurs de sources motorisés 5.34

Interrupteurs sectionneurs fusibles 5.36

Guide technique 5.37
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 5.02

Disjoncteurs, interrupteurs 
et blocs différentiels  et 
de 25 à 1600 A

La gamme d'appareillage de tête  et  a été conçue 
pour apporter les solutions adaptées aux réalités des  
installations électriques dans les bâtiments tertiaires et 
locaux professionnels. Ces produits combinent esthétique 
soignée, robustesse, performance, facilité et sécurité de  
mise en oeuvre. Ils s'identifient facilement grâce à leur 
design exclusif permettant de les distinguer des appareils 
divisionnaires. La gamme  et  s'intègre parfaitement  
dans les systèmes d'enveloppes et de protection Hager.

Les avantages pour vous :

 - Une ergonomie soignée pour une mise en œuvre  
simple, rapide et sans danger.

 - Des réglages facilités pour une efficacité maximale  
de l'installation.

 - Une gamme robuste et performante.

Caractéristiques techniques :

 - 5 tailles : 160 A, 250 A, 630 A, 1000 A, 1600 A. 

 - Pouvoirs de coupure : de 25 kA à 70 kA.

 - Déclencheurs magnétothermiques : jusqu'à 630 A.

 - Déclencheurs électroniques LSI : de 160 A jusqu'à 1600 A.

 - Déclencheurs électroniques LSI Energy,  
communicant Modbus.

 - Interrupteurs à déclenchement libre.

 - Protection avec bloc différentiel jusqu'à 630 A.

 - Conformité aux normes CEI 60947-2, CEI 60947-3.

Pour une installation facile  
en toute sécurité
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03 0401 02

07 0805
Accès rapide aux auxiliaires
L'accès aux auxiliaires 
est simple et rapide et le 
couvercle reste solidaire 
du boîtier, évitant ainsi de 
l'égarer. Une seule vis ¼ 
tour à actionner pour ouvrir 
le couvercle.

06
Auxiliaires internes 
clipsables 
Les auxiliaires internes  
se montent par système 
à enclipsage. Le raccor-
dement des auxiliaires est 
réalisé par la technologie 
quickconnect .

Communication Modbus
L'ajout d'un module de 
communication rend le 
disjoncteur LSI Energy com-
municant avec le "Agardio 
manager" pour contrôler et 
maîtriser les consommations 
énergétiques.

Protection différentielle
Type A HI jusqu'à 630 A 
avec visualisation progres-
sive du courant de défaut.

Expert tips

Esthétique signée Hager
Design cohérent avec 
les enveloppes et les 
protections divisionnaires 
de l'offre Hager. 
- visualisation des auxiliaires,
-  réglage thermique sécurisé,
- gamme complète 
  d'accessoires.

Manette verrouillable 
pour une sécurité accrue 
La manette des disjonc-
teurs est verrouillable grâce 
au loquet-verrou intégré. 
Sécurisation optimale des 
opérations de maintenance 
sans accessoires complé-
mentaires.

Déclencheurs électroni-
ques LSI et LSI Energy
Choix simplifié des carac-
téristiques permettant 
la sélectivité totale, en 
complément de la version 
thermo-magnétique (TM) 
classique.

Cage de raccordement 
IP2x 
Lorsque les câbles sont 
connectés, les cages limi-
tent les risques de contact 
direct avec les bornes. 
Le repiquage se fait par 
cosses de type "fast-on" 
pour alimenter des 
circuits de commande. 
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Appareillage de tête 
Disjoncteurs et interrupteurs 160 A - X160 TM

Disjoncteurs et interrupteurs généraux X160 TM
Déclencheur magnétothermique : thermique réglable et magnétique fixe.

Tripolaire 3P3D et tétrapolaire 4P4D.
Bouton de test mécanique, réglage plombable.
Verrouillage intégré à la manette pour cadenas jusqu‘à Ø 4 mm.

Capacité de raccordement (cuivre)
- 70 mm2 souple
- 95 mm2 rigide

Conformes à la norme CEI 60947-2.
Les appareils sont livrés avec des bornes de raccordement montées.

Interrupteurs à déclenchement libre 
Pour le déclenchement à distance par l‘intermédiaire d‘un déclencheur  
voltmétrique (en option). 

Conformes à la norme CEI 60947-3 
AC 22/23A.

 X Caractéristiques techniques : 

Disjoncteurs X160 - 25 kA
TM

HHA125H

HCA161H

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

Pouvoir de coupure
Icu : 25 kA
400/415 V~

thermique réglable
0,63 - 0,8 - 1 x In
magnétique fixe
> 10 x In

25 A HHA025H HHA026H
40 A HHA040H HHA041H
63 A HHA063H HHA064H

80 A HHA080H HHA081H

100 A HHA100H HHA101H

125 A HHA125H HHA126H

160 A HHA160H HHA161H

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

Pouvoir de coupure
Icu : 40 kA
400/415 V~

thermique réglable
0,63 - 0,8 - 1 x In
magnétique fixe
> 10 x In

25 A HNA025H HNA026H
40 A HNA040H HNA041H
63 A HNA063H HNA064H

80 A HNA080H HNA081H

100 A HNA100H HNA101H

125 A HNA125H HNA126H

160 A HNA160H HNA161H

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

catégorie d'emploi 
AC 22 A / AC 23 A
Ue : 415 V AC
Icw (1s) : 2 kA

125 A HCA125H HCA126H
160 A HCA160H HCA161H

Disjoncteurs X160 - 40 kA
TM

Interrupteurs à déclenchement libre X160

HNA126H
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Appareillage de tête 
Blocs différentiels pour disjoncteurs et interrupteurs X160

Blocs différentiels pour appareils X160
Montage sur le coté droit des appareils par système breveté type tiroir.

Type A et HI : pour courants de défaut à composante continue et 
nécessitant une „Immunité renforcée“.

Sensibilité et déclenchement réglables.

Bouton test différentiel.

Bouton test mécanique.

Signalisation par led ou à distance du déclenchement et du préavis (50 % IΔn).

Conformes à la norme CEI / EN 60947-2.

Raccordement par cages compatibles cuivre.

Capacité de raccordement 
- rigide 95 mm2

- souple 70 mm2

 X Caractéristiques techniques : 

Blocs différentiels

HBA161H

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

sensibilité IΔn
300 mA fixe - instantané

125 A HBA127H HBA128H

sensibilité IΔn
réglable : 30 - 100 - 300 mA, 1 - 3 - 6 A
déclenchement réglable :
- instantané,
-  temporisé de 0,06 à 1 sec.

125 A HBA125H HBA126H
160 A HBA160H HBA161H
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Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs X160

Contacts auxiliaires
-  1 inverseur (ON/OFF) : signale la position "ouvert" ou "fermé" du disjoncteur suite 

à une manœuvre ou à un déclenchement sur défaut,
-  1 inverseur contact défaut : signale la position du disjoncteur et le déclenchement 

sur défaut suite à une surcharge, un court-circuit ou un défaut différentiel.

Capacité de raccordement 
par connexion quickconnect
0,75 mm2 souple ou rigide. 

Déclencheurs voltmétriques à émission de courant
Déclenchement à distance d'un disjoncteur ou d'un interrupteur général par  
bobine à émission.
Tension de fonctionnement : 0,7 à 1,1 x Un.

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension
Déclenchent un disjoncteur ou un interrupteur général lorsque la tension chute 
entre 35 et 70 % de Un.
La fermeture du disjoncteur est garantie pour une tension  
≥ 0,85 x Un.

 X Caractéristiques techniques : 

HXA021H HXA024H

HXA004H

HXA014H

Désignation Caractéristiques Réf.

Contact auxiliaire
AX
signalisation

1 inverseur (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

HXA021H

Contact auxiliaire
AL
signal défaut

1 inverseur
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

HXA024H

Déclencheurs voltmétriques à 
émission de courant
SH

24 V DC HXA001H
48 V DC HXA002H
110 V AC HXA003H
220 - 240 V AC HXA004H
380 - 440 V AC HXA005H

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV

24 V DC HXA011H
110 V AC HXA013H
220 - 240 V AC HXA014H
380 - 450 V AC HXA015H

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV retardés  
retardés de 500 ms

24 V DC HXA051H
110 V AC HXA053H
220 - 240 V AC HXA054H
380 - 450 V AC HXA055H

HYA035H

Désignation Caractéristiques Réf.

Kit de connexion pour auxiliaires 
et déclencheurs

lot de 6 conducteurs souples 0,75² prédécoupés
longueur 1,3 m

HYA035H
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Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs X160

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

HYA015H

HYA019H

HYA021H

Désignation Caractéristiques Réf. Réf.
3 P 4 P

Rallonges de plage jeu de 4 rallonges droites HYA013H HYA013H
jeu de 3 ou 4 épanouisseurs HYA014H HYA015H

Séparateurs de phases jeu de 3 séparateurs, longueur : 50 mm HYA019H HYA019H
jeu de 3 séparateurs, longueur : 97 mm HYB019H HYB019H

Caches-bornes pour rallonges de plage droite et pour cages HYA021H HYA022H
pour épanouisseurs HYA023H HYA024H

HXA030H

HXA031H

Commande rotative débrochable poignée cadenassable, maxi Ø 8 mm HXA031H

Kit de verrouillage verrouillage manette pour 3 cadenas,
anse Ø 8 mm maxi

HXA039H

Désignation Caractéristiques Réf.

Commande rotative directe poignée cadenassable, maxi Ø 6 mm HXA030H

Commande rotative directe 
- cadenassable, 
-  équipée d'un ensemble capot frontal et poignée,
-  se fixe sans vis supplémentaire en lieu et place du capot frontal du disjoncteur,
-  conserve l'accès au bouton test du disjoncteur.

Commande rotative débrochable
- IP55,
-  livrée avec axe de commande et bloc d'adaptation sur le disjoncteur.
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Appareillage de tête
Disjoncteurs 160 A - P160 LSI, Energy

Disjoncteurs généraux P160, LSI et Energy. 
Sectionnement et protection. 
Déclencheur électronique

L - long retard - protection contre les surcharges :
Ir = Ir1 x Ir2 réglable de 
Ir1 = calibre In (2,5 à 1 In)
Ir2 = 0,91 à 1 (pas de 0,01)
Ir = Ir1 et règlage fin par pas de 1 A pour la version Energy

S - court retard - protection contre les courts-circuits :
Isd réglable de 1,5 à 10 x Ir, temps de court-retard réglable de 50 à 400 ms pour 
LSI et Energy.

I - instantané
seuil maximum de déclenchement instantané en cas de court-circuit  
li max = 15 (<160 A), 11(160 A) x In. 

Version tripolaire 3P3D 
Version tétrapolaire 4P3D, 4P4D, 4P + 3DN/2 
N : 0-50-100% Ir
bouton de test mécanique, réglage plombable.

Conformes à la norme 
CEI 60947-2

Capacité de raccordement 
-  sur bornes 

25 à 95 mm² rigide 
25 à 70 mm2 souple

-  sur plage en option largeur max 21 mm.

Protection différentielle
pour constituer un dispositif de protection différentielle, 
utiliser les relais différentiels et tores (prévoir un déclencheur sur le P160).

Déclencheurs et contacts auxiliaires
pour la signalisation et le déclenchement à distance, 
raccordement par borne à vis.

 X Caractéristiques techniques : 

HMS160JC

HMS161NC

Disjoncteurs P160 - 50 kA
LSI

Disjoncteurs P160 - 50 kA 
LSI Energy

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

Pouvoir de coupure Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

40 A  HMS040JC  HMS041JC
100 A  HMS100JC  HMS101JC

160 A  HMS160JC  HMS161JC

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

Pouvoir de coupure Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

Version Energy :
Affichage des réglages sur écran : 
- protection 
- mesure  
- configuration  
- information

40 A  HMS040NC  HMS041NC
100 A  HMS100NC  HMS101NC

160 A  HMS160NC  HMS161NC
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Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs P160

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Contacts auxiliaires
-  1 inverseur (ON/OFF) : signale la position "ouvert" ou "fermé" du disjoncteur suite 

à une manœuvre ou à un déclenchement sur défaut,
-  1 inverseur contact défaut : signale la position du disjoncteur et le déclenchement 

sur défaut suite à une surcharge, un court-circuit ou un défaut différentiel.

Capacité de raccordement 
par connexion quickconnect
0,75 mm2 souple ou rigide. 

Déclencheurs voltmétriques à émission de courant
Déclenchement à distance d'un disjoncteur ou d'un interrupteur général par  
bobine à émission.
Tension de fonctionnement : 0,7 à 1,1 x Un.

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension
Déclenchent un disjoncteur ou un interrupteur général lorsque la tension chute 
entre 35 et 70 % de Un.
La fermeture du disjoncteur est garantie pour une tension  
≥ 0,85 x Un.

 X Caractéristiques techniques : 

HXA021H HXA024H

HXA004H

HXA014H

Désignation Caractéristiques Réf.

Contact auxiliaire
AX
signalisation

1 inverseur (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

HXA021H

Contact auxiliaire
AL
signal défaut

1 inverseur
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

HXA024H

Déclencheurs voltmétriques à 
émission de courant
SH

24 V DC HXA001H
48 V DC HXA002H
110 V AC HXA003H
220 - 240 V AC HXA004H
380 - 440 V AC HXA005H

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV

24 V DC HXA011H
110 V AC HXA013H
220 - 240 V AC HXA014H
380 - 450 V AC HXA015H

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV retardés  
retardés de 500 ms

24 V DC HXA051H
110 V AC HXA053H
220 - 240 V AC HXA054H
380 - 450 V AC HXA055H

HYA035H

Désignation Caractéristiques Réf.

Kit de connexion pour auxiliaires 
et déclencheurs

lot de 6 conducteurs souples 0,75² prédécoupés
longueur 1,3 m

HYA035H
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Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs P160

Raccordement et accessoires de protection

Capacité de raccordement
-  Bornes intégrées :  

25 à 95 mm² rigide,  
25 à 70 mm² souple.

Ces bornes peuvent être retirées pour raccorder des barres de cuivre  
ou des cosses. Prévoir des vis M8.

-  Bornes externes :  
1 fil, 
35 à 120 mm² rigide,  
35 à 95 mm² souple.

HYS005H

Désignation Caractéristiques Réf. Réf.
3 P 4 P

Bornes de raccordement
jeu de 3 ou 4 bornes

intégrées aluminium / cuivre 1 fil  HYS001H  HYS002H
externes 1 fil  HYS005H  HYS006H

Séparateurs de phase
jeu de 3 séparateurs

L = 50 mm  HYS019H  HYS019H
L = 100 mm  HYT019H  HYT019H

Rallonges de plage jeu de 4 rallonges droites  HYS013H  HYS013H
jeu de 3 ou 4 épanouisseurs  HYS014H  HYS015H
connexions arrières pour disjoncteur  HYS131H  HYS132H

Caches-bornes
plombables
 degré de protection IP40

pour rallonges de plages droites  HYS021H  HYS022H
pour épanouisseurs  HYS023H  HYS024H
pour connexions arrières  HYS025H  HYS026H

Plaques isolation arrière

Permettent d'isoler les raccordements 
de la platine de montage

1 jeu pour cache-bornes

droit  HYS050H  HYS051H
épanouisseur  HYS052H  HYS053H

HYS019H

HYS013H

HYS015H

HYS132H

HYS022H

HYS051H

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs P160

Commande rotative directe
-  cadenassable
-   équipée d'un ensemble capot frontal et poignée
-  se fixe sans vis supplémentaire en lieu et place du capot frontal du disjoncteur
-  conserve l’accès au bouton test du disjoncteur.

Commande rotative débrochable 
-  IP55
-  livrée avec axe de commande et bloc d’adaptation sur le disjoncteur.

Poignées cadenassables 
en position OFF et ON 
Kit de cadenassage

Désignation Caractéristiques Réf.
3P - 4 P

Commande rotative directe  HXS030H

Commande rotative débrochable axe longueur 200 mm  HXS031H

Kit de cadenassage verrouillage manette pour 3 cadenas
Ø 5 à 8 mm maxi

 HXA039H

Adaptateur pour installation sur rail DIN, 
montage à l'arrière du disjoncteur

 HYS033H

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

HXS030H

HXS031H

HYS033H

HXS030H

HXS031H

HYS033H
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Appareillage de tête
Disjoncteurs, interrupteurs, blocs différentiels 250A - P250 TM, LSI, Energy

Disjoncteurs généraux P250 TM
Sectionnement et protection : 
Déclencheur magnéto-thermique TM

-  thermique réglable : 0,63 - 0,8 -1 x In
-  magnétique réglable : 6-8-10-13 x In (50 à 160 A) 

6-8-10-12 x In (200 A) - 6-7-8-9-10 x In (250 A)
-  versions tripolaire 3P3D et tétrapolaire 4P3D, 4P4D
-  protection du Neutre 0% ou 100% Ir
-  bouton de test mécanique, réglage plombage.

Disjoncteurs généraux P250 LSI et Energy
Déclencheur électronique 
- long retard, court retard et instantané.
- version 3P 3D, version 4P 3D, 4P 4D et 4P 3D N/2
- protection du Neutre 0, 50, 100 % Ir
- bouton de test mécanique, réglable plombable

Conformes à la norme
CEI 60947-2

Interrupteurs à déclenchement libre 
pour le déclenchement à distance par l'intermédiaire d'un déclencheur 
voltmétrique (en option).

Conformes à la norme  
CEI 60947-3

Capacité de raccordement
- 6 à 95 mm² rigide
- 6 à 70 mm² souple
-  barres gainées souple
-  câbles avec cosses
-  sur plage en option largeur max 25 mm
Bornes de raccordement externes en option

Blocs différentiels
à associer, réglable en intensité et en temps.

Déclencheurs et contacts auxiliaires  
pour la signalisation et le déclenchement à distance, 
raccordement par bornes à vis.

 X Caractéristiques techniques : 

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

HMT250DR

HCT251AR

HBT250H

Caractéristiques In/A Réf. 3 P Réf. 4 P

catégorie d'emploi AC22A / AC23A,
accessoriables

250 A  HCT250AR  HCT251AR

Caractéristiques In/A Réf. 4 P

sensibilité réglable (A) 0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 - 3 - 6 
temporisation réglable (s)
instantané - 0,06 - 0,15 - 0,3 - 0,5 - 1  
type A HI

160 A  HBT160H

250 A  HBT250H

HMT161JR

HMT161NR

Disjoncteurs P250 - 50 kA 
TM réglable

Disjoncteurs P250 - 50 kA
LSI Energy

Interrupteurs à déclenchement libre P250

Blocs différentiels P250

Caractéristiques In/A Réf. 3 P Réf. 4 P

Pouvoir de coupure Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

100 A  HMT100DR  HMT101DR
125 A  HMT125DR  HMT126DR
160 A  HMT160DR  HMT161DR
200 A  HMT200DR  HMT201DR
250 A  HMT250DR  HMT251DR

Caractéristiques In/A Réf. 3 P Réf. 4 P

Pouvoir de coupure Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

Affichage des réglages sur écran :  
- protection 
- mesure  
- configuration  
- information

40 A  HMT040NR  HMT041NR
100 A  HMT100NR  HMT101NR
160 A  HMT160NR  HMT161NR
250 A  HMT250NR  HMT251NR

Disjoncteurs P250 - 50 kA 
LSI

Caractéristiques In/A Réf. 3 P Réf. 4 P

Pouvoir de coupure Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

40 A  HMT040JR  HMT041JR
100 A  HMT100JR  HMT101JR
160 A  HMT160JR  HMT161JR
250 A  HMT250JR  HMT251JR
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Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs P250

Contacts auxiliaires
-  1 inverseur (ON/OFF) : signale la position "ouvert" ou "fermé" du disjoncteur suite 

à une manœuvre ou à un déclenchement sur défaut,
-  1 inverseur contact défaut : signale la position du disjoncteur et le déclenchement 

sur défaut suite à une surcharge, un court-circuit ou un défaut différentiel.

Capacité de raccordement 
par connexion quickconnect
0,75 mm2 souple ou rigide. 

Déclencheurs voltmétriques à émission de courant
Déclenchement à distance d'un disjoncteur ou d'un interrupteur général par  
bobine à émission.
Tension de fonctionnement : 0,7 à 1,1 x Un.

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension
Déclenchent un disjoncteur ou un interrupteur général lorsque la tension chute 
entre 35 et 70 % de Un.
La fermeture du disjoncteur est garantie pour une tension  
≥ 0,85 x Un.

 X Caractéristiques techniques : 

HXA021H HXA024H

HXA004H

HXA014H

Désignation Caractéristiques Réf.

Contact auxiliaire
AX
signalisation

1 inverseur (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

HXA021H

Contact auxiliaire
AL
signal défaut

1 inverseur
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

HXA024H

Déclencheurs voltmétriques à 
émission de courant
SH

24 V DC HXA001H
48 V DC HXA002H
110 V AC HXA003H
220 - 240 V AC HXA004H
380 - 440 V AC HXA005H

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV

24 V DC HXA011H
110 V AC HXA013H
220 - 240 V AC HXA014H
380 - 450 V AC HXA015H

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV retardés  
retardés de 500 ms

24 V DC HXA051H
110 V AC HXA053H
220 - 240 V AC HXA054H
380 - 450 V AC HXA055H

HYA035H

Désignation Caractéristiques Réf.

Kit de connexion pour auxiliaires 
et déclencheurs

lot de 6 conducteurs souples 0,75² prédécoupés
longueur 1,3 m

HYA035H

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs P250

Raccordement et accessoires de protection

Capacité de raccordement 
-  Bornes intégrées :  

6 à 95 mm² rigide,  
6 à 70 mm² souple. 
Cu / Al sur les bornes

Ces bornes peuvent être retirées pour raccorder des barres de cuivre ou des  
cosses. Prévoir des vis M8.

-  Bornes externes :  
1 et 2 fils, 
35 à 120 mm² rigide,  
35 à 95 mm² souple.

Désignation Caractéristiques Réf. Réf.
3 P 4 P

Bornes de raccordement
jeu de 3 ou 4 bornes

intégrées aluminium / cuivre 1 fil  HYT001H  HYT002H
externes 1 fil  HYT005H  HYT006H

2 fils  HYT007H  HYT008H

Séparateurs de phase
jeu de 3 séparateurs

L = 100 mm  HYT019H  HYT019H

Rallonges de plage jeu de 4 rallonges de plages 
droites uniquement

 HYB010H  HYB010H

jeu de 3 ou 4 épanouisseurs  HYB011H  HYB012H
connexions arrières pour disjoncteur 
uniquement

 HYB031H  HYB032H

Capots cache-bornes
- plombable
 - degré de protection IP40

pour rallonges de plages droites 
ou cages de raccordement

 HYT021H  HYT022H

pour épanouisseurs  HYT023H  HYT024H
pour connexions arrières  HYT025H  HYT026H

Plaques isolation arrière 
pour cache-bornes

Permettent d'isoler les raccordements 
de la platine de montage

droit  HYT050H  HYT051H
épanouisseur  HYT052H  HYT053H

HYT001H

HYT025H

HYB010H

HYB032H

HYT051H

HYT024H

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs P250

Commande rotative directe
-  cadenassable
-   équipée d'un ensemble capot frontal et poignée
-  se fixe sans vis supplémentaire en lieu et place du capot frontal du disjoncteur
-  conserve l’accès au bouton test du disjoncteur.

Commande rotative débrochable 
-  IP55
-  livrée avec axe de commande et bloc d’adaptation sur le disjoncteur.

Poignées cadenassables 
en position OFF et ON 
Kit de cadenassage.

Caractéristiques Caractéristiques Réf.
3P - 4 P

Commande rotative directe  HXT030H

Commande rotative débrochable axe longueur 200 mm  HXT031H

Kit de cadenassage verrouillage manette pour 3 cadenas
Ø 5 à 8 mm maxi

 HXA039H

Adaptateur pour installation sur rail DIN, 
montage à l'arrière du disjoncteur

 HYT033H

Commande motorisée 
avec remise à zéro

automatique sans clé

24 V DC  HXT040H
230 - 240 V AC  HXT042H

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

HXS030H

HXS031H

HYS033H

HXT042H



 5.16

Appareillage de tête
Disjoncteurs, interrupteurs, blocs différentiels 630A - X630 TM

Disjoncteurs généraux X630 TM
Sectionnement et protection 
Déclencheur magnéto-thermique TM

-  thermique réglable  
0,63 -0,8 - 1 x In

-  magnétique réglable  
5-6-7-8-9-10 x In (max 400 A) 
4-5-6-7-8 x In (500 - 630 A)

-  versions tripolaire 3P3D et tétrapolaire 4P3D et 4P4D
-  protection du Neutre 0% ou 100% Ir
-  bouton de test mécanique, réglage plombage.

Conformes à la norme 
CEI 60947-2

Interrupteurs à déclenchement libre P630
pour le déclenchement à distance par l'intermédiaire d'un déclencheur 
voltmétrique (en option)

Conformes à la norme 
CEI 60947-3

Capacité de raccordement
-  sur plage largeur maxi 32 mm 
Barres gainées souples ou câbles avec cosses
Bornes de raccordement en externe en option

Blocs différentiels
à associer, réglable en intensité et en temps

Déclencheurs et contacts auxiliaires 
pour la signalisation et le déclenchement à distance 
raccordement par borne à vis

 X Caractéristiques techniques : 

HMJ400DR

HCW400AR

HBW400H

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Disjoncteurs X630 - 50 kA 
TM réglable

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

Pouvoir de coupure Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

250 A  HMJ250DR  HMJ251DR
320 A  HMJ320DR  HMJ321DR
400 A  HMJ400DR  HMJ401DR
630 A  HMJ630DE  HMJ631DE

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

catégorie d'emploi AC22A / AC23A 
version 3P et 4P accessoriables

400 A  HCW400AR  HCW401AR
630 A  HCW630AR  HCW631AR

Caractéristiques In/A Réf.
4 P

sensibilité réglable (A) 
0,1 - 1 - 0,3 - 1 - 3 - 10 
temporisation réglable (s) 
instantané - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 
différentiel type A

400 A  HBW400H
630 A  HBW630H

Interrupteurs à déclenchement libre P630

Blocs différentiels pour X630 et P630
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Appareillage de tête
Disjoncteurs 630 A - P630 LSI, Energy

Disjoncteurs généraux P630 LSI et Energy 
Sectionnement et protection
Déclencheur électronique

L - long retard - protection contre les surcharges :
Ir = Ir1 x Ir2 (LSI)
réglable de
Ir1 = calibre In (2,5 à 1 A)
Ir2 = 0,91 à 1 (pas de 0,01)
Ir = Ir1 et réglage fin par pas de 1 A pour la version Energy

S - court retard - protection contre les courts-circuits :
Isd réglable de 1,5 à 10 x Ir, temps de court-retard réglable de 50 à 400 ms pour 
LSI et Energy

I - instantané - seuil maximum de déclenchement
instantané en cas de court-circuit 
(li max = 12(250-400 A), 11 (630 A) x In )

Réglage par roues codeuses 

Versions : 3P3D / 4P3D / 4P4D / 4P3D N/2 (N : 0-50-100% Ir)
Bouton de test mécanique, réglage plombable.

Conformes à la norme
CEI 60947-2

Capacité de raccordement
-  sur plage largeur maxi 32 mm 
Barres gainées souples ou câbles avec cosses.
Bornes de raccordement en externe en option

Blocs différentiels
à associer, réglable en intensité et en temps

Déclencheurs et contacts auxiliaires
pour la signalisation et le déclenchement à distance, 
raccordement par borne à vis

 X Caractéristiques techniques : 

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

HMW400JR

HEW401JR

HMW630NR

HEW631NR

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

Pouvoir de coupure Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC 

Affichage des réglages sur écran.  
- protection 
- mesure  
- configuration  
- information

250 A  HMW250NR  HMW251NR
400 A  HMW400NR  HMW401NR
630 A  HMW630NR  HMW631NR

Disjoncteurs P630 - 50 kA
LSI

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

Pouvoir de coupure Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

250 A  HMW250JR  HMW251JR
400 A  HMW400JR  HMW401JR
630 A  HMW630JR  HMW631JR

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

Pouvoir de coupure Icu : 70 kA 
400 / 415 V AC 

250 A  HEW250JR  HEW251JR
400 A  HEW400JR  HEW401JR
630 A  HEW630JR  HEW631JR

Disjoncteurs P630 - 70 kA 
LSI 

Disjoncteurs  P630 - 50 kA 
LSI Energy

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

Pouvoir de coupure Icu : 70 kA 
400 / 415 V AC 

Affichage des réglages sur écran.  
- protection 
- mesure  
- configuration  
- information

250 A  HEW250NR  HEW251NR
400 A  HEW400NR  HEW401NR
630 A  HEW630NR  HEW631NR

Disjoncteurs  P630 - 70 kA 
LSI Energy
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Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs X630 - P630

Contacts auxiliaires
-  1 inverseur (ON/OFF) : signale la position "ouvert" ou "fermé" du disjoncteur suite 

à une manœuvre ou à un déclenchement sur défaut,
-  1 inverseur contact défaut : signale la position du disjoncteur et le déclenchement 

sur défaut suite à une surcharge, un court-circuit ou un défaut différentiel.

Capacité de raccordement 
par connexion quickconnect
0,75 mm2 souple ou rigide. 

Déclencheurs voltmétriques à émission de courant
Déclenchement à distance d'un disjoncteur ou d'un interrupteur général par  
bobine à émission.
Tension de fonctionnement : 0,7 à 1,1 x Un.

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension
Déclenchent un disjoncteur ou un interrupteur général lorsque la tension chute 
entre 35 et 70 % de Un.
La fermeture du disjoncteur est garantie pour une tension  
≥ 0,85 x Un.

 X Caractéristiques techniques : 

HXA021H HXA024H

HXA004H

HXA014H

Désignation Caractéristiques Réf.

Contact auxiliaire
AX
signalisation

1 inverseur (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

HXA021H

Contact auxiliaire
AL
signal défaut

1 inverseur
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

HXA024H

Déclencheurs voltmétriques à 
émission de courant
SH

24 V DC HXA001H
48 V DC HXA002H
110 V AC HXA003H
220 - 240 V AC HXA004H
380 - 440 V AC HXA005H

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV

24 V DC HXA011H
110 V AC HXA013H
220 - 240 V AC HXA014H
380 - 450 V AC HXA015H

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV retardés  
retardés de 500 ms

24 V DC HXA051H
110 V AC HXA053H
220 - 240 V AC HXA054H
380 - 450 V AC HXA055H

HYA035H

Désignation Caractéristiques Réf.

Kit de connexion pour auxiliaires 
et déclencheurs

lot de 6 conducteurs souples 0,75² prédécoupés
longueur 1,3 m

HYA035H

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Raccordement et accessoires de protection

Capacité de raccordement
-  Bornes intégrées :  

1 x 35 à 300 mm² rigide / souple 
Cu / Al sur les bornes

Ces bornes peuvent être retirées pour raccorder des barres de cuivre 
ou des cosses. Prévoir des vis M10.

-  Bornes externes :  
1 et 2 fils, 
35 à 300 mm² rigide,  
35 à 300 mm² souple. 
Cu/Al sur les bornes

HYW002H

Désignation Caractéristiques Réf. Réf.
3 P 4 P

Bornes de raccordement
jeu de 3 ou 4 bornes

intégrées aluminium / cuivre 1 fil  HYW001H  HYW002H
externes 2 fils  HYW007H  HYW008H

Séparateurs de phase
jeu de 3 séparateurs

L = 100 mm  HYW019H  HYW019H

Rallonges de plage jeu de 4 rallonges droites  HYW013H  HYW013H
jeu de 3 ou 4 épanouisseurs  HYW014H  HYW015H

Connexions arrières In 400 A  HYD031H  HYD032H
In 630 A  HYD033H  HYD034H

Caches-bornes
plombables
 degré de protection IP40

pour rallonges de plages droites  HYW021H  HYW022H
pour épanouisseurs  HYW023H  HYW024H
pour connexions arrières  HYW025H  HYW026H

Plaques isolation arrière 
pour caches-bornes

Permettent d'isoler les raccordements 
de la platine de montage

droit  HYW050H  HYW051H
épanouisseur  HYW052H  HYW053H

HYW007H

HYW019H

HYW013H

HYW015H

HYW022H

Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs X630 - P630

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Commande rotative directe
-  cadenassable
-   équipée d'un ensemble capot frontal et poignée
-  se fixe sans vis supplémentaire en lieu et place du capot frontal du disjoncteur
-  conserve l’accès au bouton test du disjoncteur

Commande rotative débrochable 
-  IP55
-  livrée avec axe de commande et bloc d’adaptation sur le disjoncteur

Poignées cadenassables 
en position OFF et ON
Kit de cadenassage

HXW030H

Désignation Caractéristiques Réf.
3 P - 4 P

Commande rotative directe  HXW030H

Commande rotative débrochable axe longueur 200 mm  HXW031H

Kit de cadenassage verrouillage manette pour 3 cadenas
Ø 5 à 8 mm maxi

 HXA039H

Commande motorisée 
avec remise à zéro

automatique sans clé

24 - 48 V DC  HXW040H
100 - 110 V AC/DC  HXW041H
110 - 240 AC  HXW042H

HXW030H

Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs X630 - P630

HXW042H

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Accessoires 
pour la mise en œuvre de la partie communication
des disjoncteurs P160, P250, P630

Auxiliaires
déclenchement à distance dédiés aux disjoncteurs Energy

Communication
se monte sur rail DIN ou sur le côté du disjoncteur

Le système de communication
est constitué des accessoires de communication suivants 
et de leur raccordement au disjoncteur Energy :

-  outil de configuration
-  afficheur déporté
-  module de communication
-  auxiliaire AX/AL Energy

L'utilisation d'une alimentation 24 V DC facilite la mise en œuvre en atelier 
(paramétrage) du système de mesure et de communication. 
Elle permet l'alimentation de l'écran (intégré et/ou déporté). La connexion de 
cette alimentation a un réseau secouru permet de garantir la continuité de service 
et le fonctionnement de la partie comptage même en cas de coupure du réseau 
de distribution.

HTP610H

Désignation Caractéristiques Réf.
3 P - 4 P

Outil de configuration pour configurer, réaliser les tests, le diagnostic 
et la mise en service

 HTP610H

Auxiliaire AX/AL Energy contact auxiliaire - 1 OF 230 V AC  HXS121H

Module de communication sans entrée / sortie  HTC310H

Afficheur déporté permet de définir, paramétrer et modifier les éléments 
mesurés et visualiser par le disjoncteur Energy

 HTD210H

Câbles CIP 0,5 m  HTC330H
1,5 m  HTC340H
3 m  HTC350H
5 m  HTC360H
10 m  HTC370H

Câbles d'alimentation OAC / PTA 1,2 m  HTC130H
adaptateur CIP 24 V - 1,2 m  HTC140H
ZSI  HTC150H

Alimentation électrique 2,5 A / 230 V AC / 24 V DC / 60 VA  HTG911H

Support latéral permet de fixer le module de communication 
sur les côtés du disjoncteur

 HTC100H

HXS121H

Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs version Energy

HTC310H

HTD210H

HTC330H

HTG911H

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

HTC100H
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Appareillage de tête 
Disjoncteurs et interrupteurs généraux 1000 A

Disjoncteurs et interrupteurs généraux h1000
Déclencheur électronique LSI

L - long retard (protection contre les surcharges) :
Ir réglable : 0,4 à 1 x In
S - court retard (protection contre les courts-circuits) : 
2,5 à 10 x Ir (800 A) et 2,5 à 8 x Ir (1000 A) 
I - instantané 0,1-0,2 s.

Tripolaire 3P3D et tétra 4P4D (neutre réglable 0 - 50 % - 100 %).
Bouton de test mécanique, réglage plombable.

Raccordement 
Directement sur borne, avec cosse largeur de connexion 
50 mm maxi.

Conformes à la norme CEI 60947-2.

Les appareils sont livrés avec des rallonges de plage montées. 

Interrupteurs à déclenchement libre 
Pour le déclenchement à distance par l'intermédiaire d'un déclencheur 
voltmétrique (en option). 

Conformes à la norme 
CEI 60947-3 AC 23A / DC 22A.

 X Caractéristiques techniques : 

HNE970H

HEE801H

HCE801H

Disjoncteurs h1000 - 50 kA 
LSI

Disjoncteurs h1000 - 70 kA 
LSI

Interrupteurs à déclenchement libre

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

pouvoir de coupure :
Icu : 50 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

800 A HNE800H HNE801H
1000 A HNE970H HNE971H

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

pouvoir de coupure :
Icu : 70 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

800 A HEE800H HEE801H
1000 A HEE970H HEE971H

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

catégorie d'emploi :
AC 22 A / AC 23 A
Ue : 415 V AC
Icw (0,3s) = 10 kA

800 A HCE800H HCE801H
1000 A HCE970H HCE971H

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs 1000 A

Contacts auxiliaires
-  1 inverseur (ON/OFF) : signale la position "ouvert" ou "fermé" du disjoncteur suite 

à une manœuvre ou à un déclenchement sur défaut,
-  1 inverseur contact défaut :  

signale la position du disjoncteur et le déclenchement sur défaut suite à une 
surcharge, un court-circuit ou un défaut différentiel.

Déclencheurs voltmétriques à émission de courant
Déclenchement à distance d'un disjoncteur ou d'un interrupteur général 
par bobine à émission.
Tension de fonctionnement : 0,7 à 1,1 x Un.

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension
Déclenchent un disjoncteur ou un interrupteur général lorsque 
la tension chute entre 35 et 70 % de Un. La fermeture du disjoncteur est garantie 
pour une tension ≥ 0,85 x Un.

 X Caractéristiques techniques : 

HXC021H HXC024H

HXC004H

HXE014H

Caractéristiques Réf.

1 inverseur (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

HXC021H

Caractéristiques Réf.

1 inverseur
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

HXC024H

Caractéristiques Réf.

24 V DC HXC001H
48 V DC HXC002H
100 - 120 V AC HXC003H
200 - 240 V AC HXC004H
380 - 450 V AC HXC005H

Caractéristiques Réf.

24 V DC HXE011H
110 - 120 V AC HXE013H
220 - 240 V AC HXE014H
380 - 415 V AC HXE015H

Déclencheurs voltmétriques à émission de courant
SH

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension
UV

Contact auxiliaire
AX
signalisation

Contact auxiliaire
AL
signal défaut

Caractéristiques Réf.

24 V DC HXE051H
110 V AC HXE053H
240 V AC HXE054H
445 V AC HXE055H

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension
UV retardés
retardés de 500 ms

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs 1000 A

Commandes rotatives directes 
- cadenassables,
-  équipées d'un ensemble capot frontal et poignée, 
-  se fixent sur le capot frontal du disjoncteur. 

Commandes rotatives débrochables
- IP55,
-  livrées avec axe de commande et bloc d'adaptation sur le disjoncteur.

 X Caractéristiques techniques : 

HXE030H

HXE031H

HXD039H

HXE040H

HXE065H

HYE021H

HYE031H

Désignation Caractéristiques Réf. Réf.
3 P 4 P

Commande rotative directe poignée cadenassable HXE030H HXE030H

Commande rotative  débrochable poignée cadenassable HXE031H HXE031H

Kit de verrouillage verrouillage manette pour 3 cadenas, Ø 8 mm maxi HXD039H HXD039H

Interverrouillage mécanique liaison par câble HXE065H HXE065H

Commande motorisée 24 - 48 V DC HXE040H HXE040H
100 - 240 V AC HXE042H HXE042H

Caches-bornes pour rallonges de plage droite HYE021H HYE022H
pour prises arrières HYE025H HYE026H

Prises arrières 800 A HYE031H HYE032H
1000 A HYE033H HYE034H

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Appareillage de tête
Disjoncteurs et interrupteurs généraux 1600 A

Disjoncteurs et interrupteurs généraux h1600
Déclencheur électronique LSI 

L - long retard (protection contre les surcharges) :
Ir réglable : 0,4 à 1 x In
S - court retard (protection contre les courts-circuits) : 
2,5 à 10 x Ir  
I - instantané 0,1 - 0,2 s.

Tripolaire 3P3D et tétra 4P4D (neutre réglable 0 - 50 % - 100 %).
Bouton de test mécanique, réglage plombable.

Raccordement 
Directement sur borne, avec cosse de largeur 60 mm maxi.

Conformes à la norme CEI 60947-2.

Les appareils sont livrés avec des rallonges de plage montées.

Interrupteurs à déclenchement libre 
Pour le déclenchement à distance par l'intermédiaire d'un déclencheur 
voltmétrique (en option). 

Conformes à la norme CEI 60947-3    AC 23A / DC 22A.

 X Caractéristiques techniques : 

HNF990H

Disjoncteurs h1600 - 50 kA 
LSI

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

pouvoir de coupure :
Icu : 50 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

1250 A HNF980H HNF981H
1600 A HNF990H HNF991H

HCF981H

HEF981H

Interrupteurs à déclenchement libre

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

catégorie d'emploi :
AC 22 A / AC 23 A
Ue : 415 V AC
Icw (0,3s) = 20 kA

1250 A HCF980H HCF981H
1600 A HCF990H HCF991H

Disjoncteurs h1600 - 70 kA 
LSI

Caractéristiques In/A Réf. Réf.
3 P 4 P

pouvoir de coupure :
Icu : 70 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

1250 A HEF980H HEF981H
1600 A HEF990H HEF991H

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs 1600 A

Contacts auxiliaires
-  1 inverseur (ON/OFF) : signale la position "ouvert" ou "fermé" du disjoncteur suite 

à une manœuvre ou à un déclenchement sur défaut,
-  1 inverseur contact défaut : signale la position du disjoncteur et le déclenchement 

sur défaut suite à une surcharge, un court-circuit ou un défaut différentiel.

Déclencheurs voltmétriques à émission de courant
Déclenchement à distance d'un disjoncteur ou d'un interrupteur général  
par bobine à émission.

Tension de fonctionnement : 0,7 à 1,1 x Un.

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension
Déclenchent un disjoncteur ou un interrupteur général lorsque la tension chute 
entre 35 et 70 % de Un. La fermeture du disjoncteur est garantie pour une tension 
≥ 0,85 x Un.

 X Caractéristiques techniques : 

HXC021H HXC024H

Caractéristiques Réf.

1 inverseur (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

HXC021H

Contact auxiliaire
AX
signalisation

Contact auxiliaire
AL
signal défaut

HXC004H

HXE014H

Caractéristiques Réf.

1 inverseur
w250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

HXC024H

Caractéristiques Réf.

24 V DC HXC001H
48 V DC HXC002H
100 - 120 V AC HXC003H
200 - 240 V AC HXC004H
380 - 450 V AC HXC005H

Caractéristiques Réf.

24 V DC HXE011H
110 - 120 V AC HXE013H
220 - 240 V AC HXE014H
380 - 415 V AC HXE015H

Déclencheurs voltmetriques à émission de courant
SH

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension
UV

Caractéristiques Réf.

24 V DC HXF051H
110 V AC HXF053H
240 V AC HXF054H
440 V AC HXF055H

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension
UV retardés
retardés de 500 ms

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Appareillage de tête
Accessoires pour disjoncteurs et interrupteurs 1600 A

Commande rotative directe
- cadenessables,
-  équipées d'un ensemble capot frontal et poignée, 
-  se fixent sur le capot frontal du disjoncteur. 

Commande rotative débrochable
- IP55,
-  livrées avec axe de commande et bloc d'adaptation sur le disjoncteur.

 X Caractéristiques techniques : 

HXF040H

HXF039H

HXF031H

HXF030H

Caractéristiques Réf.

poignée cadenassable HXF030H

Caractéristiques Réf.

poignée cadenassable HXF031H

Caractéristiques Réf.

verrouillage manette pour 3 cadenas, anse Ø 8 mm maxi HXF039H

Caractéristiques Réf.

24 V DC HXF040H
200 - 230 V AC HXF042H

Commande rotative directe 

Commande rotative débrochable 

Kit de verrouillage 

Commande motorisée

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Relais différentiels
avec ou sans affichage

Relais de protection à courant différentiel résiduel, 
avec tore de détection séparé.
Ces appareils assurent la protection des installations électriques et la protection 
des personnes contre les contacts directs et indirects en schéma TT, TN et IT.

Ils permettent de rendre différentiels les disjoncteurs et interrupteurs à  
déclenchement libre équipés d'un déclencheur voltmétrique.

Version "barregraph"
signalisation  du courant de défaut par barregraph visualisant en % l'importance  
de ce courant avant le déclenchement du relais (5 à 75 %). Un contact de sortie 
préalarme permettant de reporter à distance tout dépassement de 50 % de IΔn.

Version à affichage LCD
-  permettent en plus d'afficher en façade la mesure instantanée du courant de  

défaut (valeur efficace vraie),
-  équipés d'une sortie standard 1 NO/NF, une sortie pré-alarme défaut réglable  

50 – 60 – 70 – 80 % et une sortie sécurité positive sur rupture de la liaison  
relais / tore (voyant défaut clignotant),

-  HR534 permet en plus de réaliser 4 dispositifs différentiels ou interrupteurs en 
leurs associant 4 circuits de tore.

Tores de détection
La gamme HR5xx s'associe avec les tores HR83x et HR70x.

Caractéristiques 
-  sécurité positive : le relais déclenche en cas de rupture de la liaison relais / tore, 

et le voyant défaut clignote,
-  mise en mémoire du défaut avec obligation d'acquittement (reset),
-  bouton-test pour simulation d'un défaut, avec contrôle de la chaîne  

complète de déclenchement,
-  tenue aux déclenchements intempestifs et immunité type A et HI,
-  déclenchement sur courant de défaut à composante continue, IΔn,
-  signalisation du défaut par voyant en face avant,
-  voyant de présence de tension.

Tension d'alimentation : 230 V.
Fréquence : 50/60 Hz.

Capacité de raccordement 
- rigide 1,5 à 10 mm²  
- souple 1 à 6 mm² 
longueur maxi des câbles : test et reset à distance : 20 m.

Conforme à la compatibilité électromagnétique (CEM)

Conforme aux normes :
CEI 60947-2 annexe B
CEI 60755 CEI 61008 - 1  
CEI 61543

 X Caractéristiques techniques et cotes, voir page 5.41

HR520

HR502

HR534

Relais différentiels

sortie standard 1 NO/NF

Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

déclenchement instantané,
sensibilité fixe,
IΔn : 30 mA

1 1 HR500

IΔn : 300 mA 1 1 HR502

Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

version standard 1 NO / NF 3 1 HR510
- indicateur courant de fuite,
- sortie sécurité positive,
-  sortie 50 % défaut avec afficheur  

"barregraph"

3 1 HR520

Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

- 1 voie 3 1 HR525
-  4 voies  

pour 4 circuits de tores séparés
3 1 HR534

Relais différentiels

Relais différentiels à affichage LCD

sortie standard 1 NO/NF
sensibilité réglable
IΔn :  0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 A

temporisation réglable : 0 - 0,1 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 1 - 3 s

sensibilité réglable
IΔn : 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 30 A

temporisation réglable : 0 - 0,02  -  0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,75 -  1 - 3 - 5 - 10 s

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Tores
pour relais différentiels

Les tores de détection
Les tores s'associent uniquement avec les relais différentiels HR500 à HR534.  
Ils permettent de répondre à l'ensemble des besoins de la distribution électrique.
-  6 tores circulaires de Ø 30 à Ø 210 mm,
- 3 tores rectangulaires fermés.

Montage 
-  soit directement sur les câbles, ou feuillard,
-  soit sur les kits de platine perforée dans univers et quadro,
-  le HR700 peut se clipser sur rail DIN.

Préconisation d'installation 
-  fixer le tore sur une partie rectiligne des câbles,

-  entrer les câbles ou les barres dans le tore,
-  le conducteur PE ne peut pas passer par le tore.

Raccordement des câbles 
- rigide 1,5 à 4 mm² 
- souple 1 à 6 mm² 

Longueur maxi tores / relais 
-  50 m maxi avec câble torsadé de 1,5 mm2.

 X Caractéristiques techniques et cotes, pages 5.42 et 5.43

HR830

HR700

Tores circulaires

Tores à section rectangulaire

Caractéristiques Emb. Réf.

Ø 30 mm 1 HR700
Ø 35 mm 1 HR701
Ø 70 mm 1 HR702
Ø 105 mm 1 HR703
Ø 140 mm 1 HR704
Ø 210 mm 1 HR705

Caractéristiques Emb. Réf.

70 x 175 mm 1 HR830
115 x 305 mm 1 HR831
150 x 350 mm 1 HR832

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Interrupteurs modulaires à commande rotative
de 40 à 160 A

Interrupteurs sectionneurs modulaires, à commande manuelle
-  directe,
-  débrochable sur porte (option).

In : 40 à 160 A
IP20

Ils assurent la commande en charge et le sectionnement de sécurité de tout circuit 
électrique basse tension.

Conformes à la norme EN 60947-3.

Caractéristiques 
Interrupteurs tétrapolaires à double coupure pleinement apparente (40 à 80 A)  
et à double coupure visible (100 à160 A) avec enclenchement brusque.
Ces interrupteurs sont fixés directement sur rail DIN.

Mise en œuvre 
Dans tous les coffrets et toutes les armoires Hager. Les versions à coupure visible 
peuvent être utilisées en amont de toutes installations.

Les répartiteurs à barrettes étagées et les blocs de distribution sont  
particulièrement adaptés pour assurer la distribution en aval de ces produits.

La poignée de commande est verrouillable et cadenassable en position ouverte.
Le raccordement s'effectue sur des bornes à cages protégées.

Options 
Commande débrochable sur porte, contact auxiliaire.

Raccordement 
40, 63 A : 16 mm² rigide maxi
80 A : 35 mm² rigide maxi
100, 125, 160 A : 70 mm² rigide maxi.

 X Caractéristiques techniques et cotes, voir page 5.44

HAB404

HAE416

HZC010

HZC311

Désignation Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Interrupteurs tétrapolaires
à coupure pleinement apparente

In 40 A 3,5 1 HAB404
In 63 A 3,5 1 HAB406
In 80 A 4,5 1 HAC408

Interrupteurs à coupure visible In 100 A 8 1 HAE410
In 125 A 8 1 HAE412
In 160 A 8 1 HAE416

Capot cache-borne pour interrupteurs 40 à 63 A 1 HZC212
pour interrupteur 80 A 1 HZC214
pour interrupteurs 100 à 160 A 1 HZC218

Rallonges d'axe In 40 à 80 A 200 mm 1 HZC112
320 mm 1 HZC113

In 100 à 160 A 200 mm 1 HZC115
320 mm 1 HZC116

Commandes débrochables sur porte pour interrupteurs 40 à 80 A 1 HZC010
pour interrupteurs 100 à 160 A 1 HZC014

Contact auxiliaire
1 NO + 1 NF

230 V~
pour interrupteurs 40 à 160 A 1 HZC311

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Interrupteurs généraux à commande rotative
de 125 A à 1600 A

Interrupteurs sectionneurs à commande manuelle rotative
Ith (40º) : 125 à 1600 A
Un = 400 / 690 V~

Usage : locaux professionnels.

Caractéristiques 
Interrupteurs tripolaires et tétrapolaires à coupure pleinement apparente à double 
coupure brusque, ouverture à action positive, visualisation de la coupure ou de 
l'enclenchement, contacts autonettoyants en cuivre argenté.

Boîtier en polyester renforcé de fibre de verre, autoextinguible, à grande résistance 
au cheminement et à l'arc, tropicalisé.

Conformes à la norme CEI 60947-3

Options 
-  commande débrochable,
-  contact auxiliaire.

 X Caractéristiques techniques et cotes, voir pages 5.45, 48, 49

HA452

HA454

HZ023

HZ033

HZC002

HZC202

Désignation Caractéristiques In/A Emb. Réf. Réf.
3 P 4 P

Interrupteurs à commande
manuelle rotative

tripolaires    tétrapolaires

 

livré avec :
1 poignée cadenassable, vis et écrous  
de fixation, cavaliers de serrage

interrupteurs à coupure  
pleinement apparente 

125 A 1 HA351 HA451
160 A 1 HA352 HA452
250 A 1 HA354 HA454

raccordements sur plage

Ith 160 A : 95 mm² max. 
Ith 250 A : 150 mm² max. 
Ith 400 A : 240 mm² max.  
ou 2 x 150 mm² max. 

400 A 1 HA357 HA457
630 A 1 HA358 HA458
800 A 1 HA360 HA460
1250 A 1 HA362 HA462
1600 A 1 HA364 HA464

Ecrans de protection des plages  
amont et aval

pour interrupteurs :

- HA351, HA352 1 HZ033 -
  HA451, HA452 1 - HZ043
- HA354, HA357 1 HZ034 -
  HA454, HA457 1 - HZ044
- HA358 1 HZ035 -
  HA458 1 - HZ045
- HA360, HA460 1 HZ036 HZ046

- HA362, HA364 1 HZ037 -
- HA462, HA464 1 - HZ047

Capots de protection transparents

offre une protection IP 2X des plages  
de raccordement amont ou aval

pour interrupteurs :

- HA351, HA352 1 HZC201
- HA451, HA452 1 HZC202
- HA354, HA357 1 HZC203
- HA454, HA457 1 HZC204
- HA358 1 HZC205
- HA458 1 HZC206

Contact auxiliaire NO / NF
2 contacts inverseurs
contact de pré-coupure et de 
signalisation pour interrupteur 
jusqu'à 1600 A

In 12 A - 250 V~; AC 1
livré avec vis de fixation et plaque 
isolante

1 HZ023

Commandes débrochables sur porte pour int. 125 à 630 A 1 HZC002
pour int. 800 à 1600 A 1 HZC003

Rallonges d'axe pour int. 125 à 630 A 200 mm 1 HZC101
320 mm 1 HZC102

pour int. 800 à 1600 A 200 mm 1 HZC105
320 mm 1 HZC106

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Inverseurs de sources manuels modulaires
de 20 à 125 A

Inverseurs de sources modulaires de 20 à 125 A
Pour la commutation manuelle, l'inversion de source ou la permutation en 
charge de 2 circuits de puissance. Pour le sectionnement de sécurité.

Raccordement pour conducteurs en cuivre par bornes à cages.

Tétrapolaires
Encombrement modulaire, montage direct sur rail DIN, cadenassables en position 
I, 0 ou II.

Chaque inverseur peut accueillir jusqu'à 2 blocs de contacts auxiliaires. 

Conformes à la norme CEI / EN 60947-3

Capacité de raccordement 
-  HIM402 et HIM404 : 16 mm² souple ou rigide
-  HIM406 et HIM408 : 35 mm² souple ou rigide
-  HI405R et HI406R : 50 mm² souple ou rigide

 X Caractéristiques techniques et cotes, voir page 5.50

HZC016

HIM408

HZC016

HZ156R

HZC311

HZC212

Désignation Caractéristiques Largeur en z 
17,5 mm

In/A Réf.

Inverseurs de sources manuels

G

source 
d'alim.
normale

source 
d'alim. de 
secours

livrés sans barres de pontage

sectionnement à coupure apparente 7 20 A HIM402
7 40 A HIM404
8 63 A HIM406
8 80 A HIM408

sectionnement à coupure visible 12,5 100 A HI405R
12,5 125 A HI406R

Commandes débrochables sur porte
3 positions stables 0, I, II
verrouillables avec 3 cadenas livrées 
sans axe

pour HIM de 20 à 80 A HZC016
pour HI de 100 à 125 A HZI004

Barres de pontage pour HI 20 et 40 A HZC707
pour HI 63 et 80 A HZC709
pour HI 100 et 125 A HZ156R

Contacts auxiliaires
1 O + 1 F
5 A - 250 V~

pour HIM de 20 à 80 A HZC311
pour HI 100 et 125 A HZ160R

Caches-bornes
livrés avec kit de plombage

pour HIM de 20 à 63 A HZC212
pour HIM 80 A HZC214

Axes pour commande débrochable pour HIM de 20 à 80 A
- long. 200 mm  HZC112

- long. 300 mm    HZC113
pour HI 100 et 125 A
- long. 200 mm  HZC103

- long. 300 mm HZC104

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Inverseurs de sources manuels
de 125 A à 1600 A

Inverseurs de sources à commande rotative manuelle
-  directe,
-  débrochable sur porte (option).
Versions 4 pôles.

Ith (40 °C) : 125 à 1600 A.
Un = 400 / 690 V~

Fonction 
Assure la commutation, l'inversion de source ou la permutation en charge de deux 
circuits de puissance basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité.
Exemple : commutation entre un groupe électrogène et le réseau.

Caractéristiques 
-   inverseurs tétrapolaires à coupure pleinement apparente, à double coupure  

brusque,

-  3 positions : I, 0, II stables et commutation de l'une vers l'autre en charge,
-  ouverture à action positive,
-  visualisation de la coupure ou de l'enclenchement,
-  contacts autonettoyants en cuivre argentés,
-  appareils et accessoires IP20,
-  poignée cadenassable.

Conformes aux normes CEI / EN 60947-3

Options 
-  commande débrochable,
-  contact auxiliaire,
-  barre de pontage.

 X Caractéristiques techniques et cotes, voir pages 5.45, 51

HZI204

HZC204

HZ160

HZC101

HZI002

HI452

HZ159

Désignation Caractéristiques In/A Emb. Réf.

Inverseurs de sources manuels
3 positions fixés : I, 0, II

N Alimentation
 normale

R  Alimentation
 secondaire

Charge

G

fourni avec :
-  poignée de commande verrouillable  

et cadenassable,
- écrous de fixation

In 125 A 1 HI451
In 160 A 1 HI452
In 250 A 1 HI454
In 400 A 1 HI456
In 630 A 1 HI458
In 800 A 1 HI460
In 1250 A 1 HI462
In 1600 A 1 HI464

Commandes débrochables sur porte
3 positions : I, 0, II

-  pour HI451, HI452, HI454, HI456, HI458 1 HZI002
-  pour HI460, HI462, HI464 1 HZI006

Contact auxiliaire
2 contacts inverseurs
In = 12 A
250 V~ AC 1

de 125 à 1600 A 1 HZ160

Barres de pontage

jeu de 4 barres de pontage pour 
la réalisation d'un point commun amont 
ou aval transformant ainsi le commutateur 
en inverseur

- pour HI451 et HI452 1 HZ156
- pour HI454 1 HZ157
- pour HI456 1 HZ158
- pour HI458 1 HZ159
- pour HI460 1 HZ162
- pour HI462 1 HZ163
- pour HI464 1 HZ164

Rallonges d'axe -  pour HI451, HI452, 
HI454, HI456, HI458

200 mm 1 HZC101
320 mm 1 HZC102

-  pour HI460, HI462, 
HI464

200 mm 1 HZC105
320 mm 1 HZC106

Caches-bornes
125 - 630 A

- pour HI451, HI452 1 HZC202
- pour HI454, HI456 1 HZC204
- pour HI458 1 HZC206

Ecrans de plage - pour HI451, HI452 1 HZI201
- pour HI454, HI456 1 HZI202
- pour HI458 1 HZI203
- pour HI460 1 HZI204
- pour HI462, HI464 1 HZI205

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Inverseurs de sources motorisés de 63 à 160 A
Pour la commutation automatique, l'inversion de source ou la permutation en 
charge de 2 circuits de puissance, pour le sectionnement de sécurité.

Tétrapolaires
Cadenassables en position 0.

Contrôleur et double alimentation intégrés.

Montage sur grille métallique ou montage direct sur rail DIN.

Chaque produit peut accueillir jusqu'à 2 blocs de contacts auxiliaires. 

Conformes à la norme EN 60947-6

Raccordement pour conducteurs en cuivre par bornes à cage.

Capacité de raccordement
- 70 mm2 souple ou rigide

 X Caractéristiques techniques, et cotes, voir page 5.46

HIC416A

HZI300

HZI401

HZI218

HZI210

Désignation Caractéristiques In/A Emb. Réf.

Inverseurs de sources motorisés
3 positions stables 0, I, II

G

source 
d'alim.
normale

source 
d'alim. de 
secours

livrés sans barre de pontage

tétrapolaires 63 A 1 HIC406A
80 A 1 HIC408A
100 A 1 HIC410A
125 A 1 HIC412A
160 A 1 HIC416A

Barres de pontage
2  x 4 P

pour inverseurs 63 à 125 A 1 HZI400
pour inverseur 160 A 1 HZI401

Contact auxiliaire 1 NO + 1 NF
5 A - 250 V~

1 HZI300

Capot cache-bornes plombable 1 HZC218

Capot frontal plombable 1 HZI210

Inverseurs de sources motorisés 
de 63 à 160 A

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Inverseurs de sources motorisés
de 125 à 800 A

Inverseurs de sources motorisés
Version : 4 pôles
Ith (40 °C) : 125 à 800 A

Fonction
Assure la commutation, l'inversion de source ou la permutation en charge de deux
circuits de puissance basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité.
Exemple : commutation entre un groupe électrogène et le réseau.

Caractéristiques
 - intégration complète de la logique de basculement automatique  
(relais de contrôle, temporisations et fonctions de test),

 - raccordement par plages,
 - 3 positions stables : I, 0, II,
 - montage sur platine ou grille,

 - le montage des inverseurs HIC est recommandé uniquement dans la cellule 
quadro+,

 - cadenassage possible en position 0,
 - fusibles à prévoir pour commandes.

Conformes à la norme CEI 60947-3 et 6-1

Options
- barres de pontage,
- cache-bornes,
- écran de protection. 

 X Caractéristiques techniques et cotes voir pages 5.47, 52

Désignation Caractéristiques In/A Emb. Réf.

Inverseurs de sources 
motorisés automatiques

3 positions stables I,0,II

source d'alim.
normale

source d'alim. de
secours

G

livré sans barre de pontage

tétrapolaires,
controleur de commande 
intégré

125 A 1 HIC412G
160 A 1 HIC416G
250 A 1 HIC425G
400 A 1 HIC440G
630 A 1 HIC463G
800 A 1 HIC480G

Caches-bornes - pour HIC412G, HIC416G 1 HZC202
- pour HIC425G, HIC440G 1 HZC204
- pour HIC463G 1 HZC206

Ecran de protection - pour HIC412G, HIC416G 1 HZI201
- pour HIC425G, HIC440G 1 HZI202
- pour HIC463G 1 HZI203
- pour HIC480G 1 HZI204

Barres de pontage - pour HIC412G, HIC416G 1 HZ156
- pour HIC425G 1 HZ157
- pour HIC440G 1 HZ158
- pour HIC463G 1 HZ159
- pour HIC480G 1 HZ162

Kit de prise de tension - pour HIC412G, HIC416G 1 HZI410
- pour HIC425G 1 HZI411
- pour HIC440G 1 HZI412
- pour HIC463G 1 HZI413
- pour HIC480G 1 HZI414

HIC425G

HZC202

HZI204

HZ156

HZI411

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Interrupteurs sectionneurs fusibles HFD
de 160 à 630 A

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Interrupteurs sectionneurs fusibles HFD de 160 à 630 A

Coupure et protection contre les surcharges et courts-circuits. Possibilité de tester 
le circuit de commande jusque 400A (sans enclencher la puissance) grâce à 
l'utilisation des contacts auxiliaires.

Conformes aux normes NF EN 60947-3, EN 60269-1, EN 60269-2

 X Caractéristiques techniques et cotes, voir page 5.53

HZF203

HZC002

HZC101

HZF302

Désignation Caractéristiques In/A Emb. Réf.
3 P

Réf.
4 P

Interrupteurs sectionneurs
fusibles
livrés sans fusibles, poignées de 
commande et axes à commander 
séparément

pour fusible NH00 160 A 1 HFD316 HFD416
pour fusible NH1 250 A 1 HFD325 HFD425
pour fusible NH2 400 A 1 HFD340 HFD440
pour fusible NH3 630 A 1 HFD363 HFD463

Caches-bornes
se montent en partie haute ou basse

pour versions 160 A 1 HZF202 HZF203
pour versions 250 et 400 A 1 HZF204 HZF205
pour versions 630 A 1 HZF206 HZF207

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.
4 P

Commandes débrochables sur porte
verrouillables avec 3 cadenas,
livrées sans axe

pour interrupteurs 160 à 400 A 1 HZC002
pour interrupteur 630 A 1 HZC003

Axes pour commandes
débrochables

pour interrupteurs 160 à 400 A
longueur 200 mm

1 HZC101

pour interrupteurs 160 à 400 A
longueur 320 mm

1 HZC102

pour interrupteur 630 A
longueur 200 mm

1 HZF102

pour interrupteur 630 A
longueur 320 mm

1 HZF104

Barrettes de neutre 125 A 1 HZF601
250 A 1 HZF602
400 A 1 HZF603
630 A 1 HZF604

Contacts auxiliaires 1 NO 5 A - 250 V~ 1 HZF301
1 NF 5 A - 250 V~ 1 HZF302

HFD316
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Appareillage de tête
Disjoncteurs et interrupteurs X160 et P160

 X Caractéristiques techniques : 

gamme X160 P160
produit interrupteur disjoncteurs disjoncteurs
référence HCA HHA HNA HMS
nombre de pôles    (No.)  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4
caractéristiques générales
courant assigné nominal  In  (A) 160 160
plage de courants nominaux Magnéto-thermique (A) 
  Electronique  (A)

125 - 160 
-

25 - 160 
-

25 - 160 
40 - 160

tension nominale (AC)  Ue (V) 220 - 440 220 - 690
fréquence  f (Hz) 50/60 50/60
tension assignée d’isolement  Ui (V) 800 800
tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) 8 8
pouvoir de coupure ultime (Icu)
  (AC) 50-60 Hz 220/230 V  Icu (kA) - 35 85 65
 (AC) 50-60 Hz 380/415 V  Icu (kA) - 25 40 50
 (AC) 50-60 Hz 480/500/525 V  Icu (kA) - - - -
 (AC) 50-60 Hz 660/690 V  Icu (kA) - - - 6
 (DC) 250 V - 2 pôles en séries  Icu (kA) - 10 10 -
pouvoir de coupure de service (Ics)
 (AC) 50-60 Hz 220/230 V  Ics (kA) - 25 40 65
 (AC) 50-60 Hz 380/415 V  Icu (kA) - 20 20 50
 (AC) 50-60 Hz 480/500/525 V  Ics (kA) - - - -
 (AC) 50-60 Hz 660/690 V  Ics (kA) - - - 6
 (DC) 250 V - 2 pôles en séries  Ics (kA) - 5 5 -
pouvoir de fermeture sur court-circuit Icm (kA) 2,8 - - -
courant de courte durée admissible pour 1s Icw (kA) 2 - - -
environnement
catégorie d’emploi (CEI 60947-2)   - A A
température de calibration   (C°) - 40 50
coefficient de déclassement  40°C - 100% 100%
   50°C - 100% 100%
   55°C - 95% 94%
   60°C - 93% 91%
   65°C - 90% 88%
aptitude au sectionnement disponible disponible
enduranceélectrique  (nbre de cycles) 10000 10000
endurance mécanique  (nbre d’opérations) 20000 40000
température de fonctionnement   (C°) -25 à +70 -25 à +70
température de stockage   (C°) -35 à +70 -35 à +70
puissance dissipée (à In pour un 3P)   (W) 39 43
disjoncteur
norme de référence CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-2
déclencheur : TM (magnéto-thermique) - disponible disponible
T fixe, M fixe - disponible -
T réglable, M fixe - disponible -
T réglable, M réglable - - disponible
valeur de réglage   thermique - 0,63 à 1 x In 0,63 à 1 x In
valeur de réglage   magnétique - 6 à 12 x In (125 A)

6 à 10 x In (160 A)
déclencheur LSI - Energy (électronique)
long retard - LSI 

Ir = Ir1 x Ir2
Ir1 = 2,5 à 1
Ir2 = 0,91 à 1* 
Energy 
Ir = Ir1/ Ir1 = pas de 1 A

court retard - Isd = 1,5 à 10 xIn
retard - LSI - Energy 50 à 400 ms
raccordements
type de raccordement standard cages cages
capacité maximale   (mm2) 95 95 cages - 120 bornes
largeur de borne   (mm) - 21
caches bornes disponible disponible
cage de raccordement intégré disponible
rallonge de plage disponible disponible
connexion arrière non disponible
dimensions
hauteur   (mm) 130 130
largeur 3P /4P   (mm) 75 /100 90 / 120
profondeur    (mm) 68 97
poids 3P / 4P   (kg) 0,715 / 0,95 1,1 / 1,4

Sous réserve de modifications techniques
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Appareillage de tête
Disjoncteurs et interrupteurs P250 et X630

gamme P250 X630 P630 H1000 H1600
produit interrupteurs disjoncteurs disjoncteurs interrupteurs disjoncteurs interrupteurs disjoncteurs interrupteurs disjoncteurs
référence HCT HMT HMJ HEJ HCW HMW HEW HCE HNE HEExxxH HCF HNF HEF
nombre de pôles    (No.)  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4
caractéristiques générales
courant assigné nominal  In  (A) 250 630 630 630 1000 1600
plage de courants nominaux Magnéto-thermique  (A) 
  Electronique  (A)

250 
-

50 - 250 
40 - 250

250 à 630 
-

400 - 630 
-

- 
250 à 630 (250 à 400 AB)

- 
800 - 1000

- 
1250 - 1600

tension nominale (AC)  Ue (V) 220 - 690 220 - 690 220 - 690 220 - 690 220 - 690 220 - 690
fréquence  f (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
tension assignée d’isolement  Ui (V) 800 800 800 800 800 800
tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8
pouvoir de coupure ultime (Icu)
 (AC) 50-60 Hz 220/230 V  Icu (kA) - 65 65 85 - 65 85 - 85 (800 A) 100 - 100 100
 (AC) 50-60 Hz 380/415 V  Icu (kA) - 50 50 70 - 50 70 - 50 70 - 50 70
 (AC) 50-60 Hz 480/500/525 V Icu (kA) - - - - - - - - 30 30 - 45 65
 (AC) 50-60 Hz 660/690 V  Icu (kA) - 6 6 6 - 6 6 - 20 20 - 25 45
 (DC) 250 V - 2 pôles en séries Icu (kA) - - - - - - - - - - - - -
pouvoir de coupure de service (Ics)
 (AC) 50-60 Hz 220/230 V  Ics (kA) - 65 65 85 - 65 85 - 85 (800 A) 100 (800 A) - 75 75
 (AC) 50-60 Hz 380/415 V  Icu (kA) - 50 50 50 - 50 70 - 50 50 - 50 50
 (AC) 50-60 Hz 480/500/525 V Ics (kA) - - - - - - - - 30 30 - 45 50
 (AC) 50-60 Hz 660/690 V  Ics (kA) - 6 6 6 6 6 6 - 20 20 - 25 34
 (DC) 250 V - 2 pôles en séries Ics (kA) - - - - - - - - - - - - -
pouvoir de fermeture sur court-circuit Icm (kA) 5 - - - 13 - - 20 - - 45 - -
courant de courte durée admissible pour 1s Icw (kA) 2 - - - 7,6 - - 10 (0,3s) - - 20 (0,3s) - -
environnement
catégorie d’emploi (CEI 60947-2)   - A A - A - B (800 A) - A (1000 A) - B
température de calibration   (C°) - 50 50 - 50% - 40 - 40
coefficient de déclassement  40°C - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
   50°C - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
   55°C - 96% 96% - 96% - 95% - 95%
   60°C - 94% 94% - 94% - 90% - 90%
   65°C - 90% 90% - 90% - 80% - 80%
aptitude au sectionnement disponible disponible disponible disponible disponible disponible
enduranceélectrique  (nbre de cycles) 10000 10000 10000 10000 4500 4500
endurance mécanique  (nbre d’opérations) 40000 20000 40000 40000 15000 15000
température de fonctionnement   (C°) -25 à +70 -25 à +70 -25 à +70 -25 à +70 -25 à +70 -25 à +70
température de stockage   (C°) -35 à +70 -35 à +70 -35 à +70 -35 à +70 -35 à +70 -35 à +70
puissance dissipée (à In pour un 3P)  (W) 51 83 83 83 150 170
disjoncteur
norme de référence CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-2 CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-3 CEI 60947-2
déclencheur : TM (magnéto-thermique) - disponible disponible - - - -
T fixe, M fixe - - - - - - -
T réglable, M fixe - - - - - - -
T réglable, M réglable - disponible disponible - - - -
valeur de réglage   thermique - 0,63 à 1 x In 0,63 à 1 x In - - - -
valeur de réglage   magnétique -

-
-
10 x In (250 A)

5 à 10 x In (400 A)
4 à 8 x In (630 A)

- - - -

LSI - Energy (électronique)
long retard - LSI 

Ir = Ir1 x Ir2
Ir1 = 2,5 à 1
Ir2 = 0,91 à 1* 
Energy 
Ir = Ir1/ Ir1 = pas 1

- - LSI 
Ir = Ir1 x Ir2
Ir1 = 2,5 à 1
Ir2 = 0,91 à 1* 
*pas 0,01
Energy Ir = Ir1/Ir1 = pas 1

- LSI  
0,4 à 1 x Ir

- LSI  
0,4 à 1 x In

court retard - Isd = 1,5 à 10 xIn - - Isd = 1,5 à 10 xIn - 2,5 à 10 x Ir (800 A)
2,5 à 8 x Ir (1000 A)

- 2,5 à 10 x Ir

retard - LSI - Energy
50 à 400 ms

- - 50 à 400 ms - 0,1 - 0,2s - 0,1 - 0,2s

raccordements
type de raccordement standard cosses cosses cosses cosses cosses
capacité maximale   (mm2) 185 bornes 300 bornes 300 bornes - -
largeur de borne   (mm) 25 32 32 45 45
caches bornes disponible disponible disponible disponible disponible
cage de raccordement disponible disponible disponible - -
rallonge de plage disponible disponible disponible intégré intégré
connexion arrière disponible disponible disponible dispnible dispnible
dimensions
hauteur   (mm) 165 260 260 273 / 433 370 / 570
largeur 3P /4P   (mm) 105 / 140 140 / 185 140 / 185 210 / 280 210 / 280
profondeur    (mm) 97 150 150 99,5 140
poids 3P / 4P   (kg) 1,5 / 1,9 2,3 / 2,9 2,3 / 2,9 11 / 14,8 27 / 31

 X Caractéristiques techniques : 

Sous réserve de modifications techniques 
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gamme P250 X630 P630 H1000 H1600
produit interrupteurs disjoncteurs disjoncteurs interrupteurs disjoncteurs interrupteurs disjoncteurs interrupteurs disjoncteurs
référence HCT HMT HMJ HEJ HCW HMW HEW HCE HNE HEExxxH HCF HNF HEF
nombre de pôles    (No.)  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4
caractéristiques générales
courant assigné nominal  In  (A) 250 630 630 630 1000 1600
plage de courants nominaux Magnéto-thermique  (A) 
  Electronique  (A)

250 
-

50 - 250 
40 - 250

250 à 630 
-

400 - 630 
-

- 
250 à 630 (250 à 400 AB)

- 
800 - 1000

- 
1250 - 1600

tension nominale (AC)  Ue (V) 220 - 690 220 - 690 220 - 690 220 - 690 220 - 690 220 - 690
fréquence  f (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
tension assignée d’isolement  Ui (V) 800 800 800 800 800 800
tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8
pouvoir de coupure ultime (Icu)
 (AC) 50-60 Hz 220/230 V  Icu (kA) - 65 65 85 - 65 85 - 85 (800 A) 100 - 100 100
 (AC) 50-60 Hz 380/415 V  Icu (kA) - 50 50 70 - 50 70 - 50 70 - 50 70
 (AC) 50-60 Hz 480/500/525 V Icu (kA) - - - - - - - - 30 30 - 45 65
 (AC) 50-60 Hz 660/690 V  Icu (kA) - 6 6 6 - 6 6 - 20 20 - 25 45
 (DC) 250 V - 2 pôles en séries Icu (kA) - - - - - - - - - - - - -
pouvoir de coupure de service (Ics)
 (AC) 50-60 Hz 220/230 V  Ics (kA) - 65 65 85 - 65 85 - 85 (800 A) 100 (800 A) - 75 75
 (AC) 50-60 Hz 380/415 V  Icu (kA) - 50 50 50 - 50 70 - 50 50 - 50 50
 (AC) 50-60 Hz 480/500/525 V Ics (kA) - - - - - - - - 30 30 - 45 50
 (AC) 50-60 Hz 660/690 V  Ics (kA) - 6 6 6 6 6 6 - 20 20 - 25 34
 (DC) 250 V - 2 pôles en séries Ics (kA) - - - - - - - - - - - - -
pouvoir de fermeture sur court-circuit Icm (kA) 5 - - - 13 - - 20 - - 45 - -
courant de courte durée admissible pour 1s Icw (kA) 2 - - - 7,6 - - 10 (0,3s) - - 20 (0,3s) - -
environnement
catégorie d’emploi (CEI 60947-2)   - A A - A - B (800 A) - A (1000 A) - B
température de calibration   (C°) - 50 50 - 50% - 40 - 40
coefficient de déclassement  40°C - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
   50°C - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
   55°C - 96% 96% - 96% - 95% - 95%
   60°C - 94% 94% - 94% - 90% - 90%
   65°C - 90% 90% - 90% - 80% - 80%
aptitude au sectionnement disponible disponible disponible disponible disponible disponible
enduranceélectrique  (nbre de cycles) 10000 10000 10000 10000 4500 4500
endurance mécanique  (nbre d’opérations) 40000 20000 40000 40000 15000 15000
température de fonctionnement   (C°) -25 à +70 -25 à +70 -25 à +70 -25 à +70 -25 à +70 -25 à +70
température de stockage   (C°) -35 à +70 -35 à +70 -35 à +70 -35 à +70 -35 à +70 -35 à +70
puissance dissipée (à In pour un 3P)  (W) 51 83 83 83 150 170
disjoncteur
norme de référence CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-2 CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-3 CEI 60947-2
déclencheur : TM (magnéto-thermique) - disponible disponible - - - -
T fixe, M fixe - - - - - - -
T réglable, M fixe - - - - - - -
T réglable, M réglable - disponible disponible - - - -
valeur de réglage   thermique - 0,63 à 1 x In 0,63 à 1 x In - - - -
valeur de réglage   magnétique -

-
-
10 x In (250 A)

5 à 10 x In (400 A)
4 à 8 x In (630 A)

- - - -

LSI - Energy (électronique)
long retard - LSI 

Ir = Ir1 x Ir2
Ir1 = 2,5 à 1
Ir2 = 0,91 à 1* 
Energy 
Ir = Ir1/ Ir1 = pas 1

- - LSI 
Ir = Ir1 x Ir2
Ir1 = 2,5 à 1
Ir2 = 0,91 à 1* 
*pas 0,01
Energy Ir = Ir1/Ir1 = pas 1

- LSI  
0,4 à 1 x Ir

- LSI  
0,4 à 1 x In

court retard - Isd = 1,5 à 10 xIn - - Isd = 1,5 à 10 xIn - 2,5 à 10 x Ir (800 A)
2,5 à 8 x Ir (1000 A)

- 2,5 à 10 x Ir

retard - LSI - Energy
50 à 400 ms

- - 50 à 400 ms - 0,1 - 0,2s - 0,1 - 0,2s

raccordements
type de raccordement standard cosses cosses cosses cosses cosses
capacité maximale   (mm2) 185 bornes 300 bornes 300 bornes - -
largeur de borne   (mm) 25 32 32 45 45
caches bornes disponible disponible disponible disponible disponible
cage de raccordement disponible disponible disponible - -
rallonge de plage disponible disponible disponible intégré intégré
connexion arrière disponible disponible disponible dispnible dispnible
dimensions
hauteur   (mm) 165 260 260 273 / 433 370 / 570
largeur 3P /4P   (mm) 105 / 140 140 / 185 140 / 185 210 / 280 210 / 280
profondeur    (mm) 97 150 150 99,5 140
poids 3P / 4P   (kg) 1,5 / 1,9 2,3 / 2,9 2,3 / 2,9 11 / 14,8 27 / 31

Appareillage de tête
Disjoncteurs et interrupteurs P630 à H1600

Sous réserve de modifications techniques
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Appareillage de tête
Blocs différentiels X160, P250, X630, P630

 X Caractéristiques techniques : 

produit blocs différentiels
taille X160 X160 P250 P630
référence HBA (fixe) HBA (réglable) HBT HBW
nombre de pôles 3, 4 3, 4 4 4
type de déclenchement mécanique mécanique mécanique mécanique
norme CEI/en 60947-2 appendice B oui oui oui oui
caractéristiques électriques
courant nominal maxi (40°) en A In 125 A 125 - 160 A 160 - 250 A 400 - 630 A
tension nominale Ue V AC  (50/60hz) Ue 240 - 415 V 240 - 415 V 240 - 415 V 240 - 415 V
caractéristiques mécaniques
alimentation haute et basse oui oui oui oui
pour déclenchement, pas de source additionnelle 
électrique externe

oui oui oui oui

fonctionnement possible avec 2 phases actives oui oui oui oui
réglages
sensibilité iΔn IΔn (A) 300 mA 0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 

3 - 6 A 
0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 
3 - 6 A

0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 
3 - 6 A

déclenchement retardé Δt Δt (s) inst. inst. 0,06 - 0,15 - 
0,3 - 0,5 - 1

inst. 0,06 - 0,15 - 
0,3 - 0,5 - 1

inst. 0,06 - 0,15 - 
0,3 - 0,5 - 1

temps d’ouverture maximum ms 10 10 10 10
pas de possibilité de retarder le bloc différentiel si IΔn = 30 mA - oui oui oui
produit sélectif non oui oui oui
bouton test mécanique oui oui oui oui
test d’isolement sans décablage oui oui oui oui
bouton test électrique oui oui oui oui
bouton reset oui oui oui oui
boutons de réglage plombables non oui oui oui
signalisation niveau d’isolement par led 25 et 50% non oui oui oui
signalisation du fonctionnement par led non oui oui oui
contact signalisation défaut différentiel oui oui oui oui
contact signalisation 50% Idn non oui oui oui
anti-transitoire type AC oui oui oui oui
composante continue (courant pulsé) type A oui oui oui oui
bloc différentiel haute immunité type HI oui oui oui oui
-25°c oui oui oui oui
accessoires et raccordement
cage acier (x3/x4) oui (équipé) oui (équipé) accessoires accessoires
connexion par cosse non non oui oui
rallonge de plage direct (x4) oui oui oui oui
rallonge plage épanouisseur (x4) oui oui oui oui
cache-bornes (3P/4P) non non oui oui
séparateurs de phases (x3) oui oui oui oui
capacité de raccordement câbles rigides mm² 4 - 95 4 - 95 35 - 185 35 - 300
capacité de raccordement câbles souples mm² (avec embout) 4 - 70 4 - 70 35 - 150 35 - 185
couple de serrage Nm 6 6 12 18
barre de cuivre (largeur) en mm non non 25 32
montage

clipsage sur rail DIN oui oui non non

fixation sur plaque de montage non non oui oui

fixation latérale latérale dessous dessous

montage par le client oui oui oui oui

cotes d’encombrement et poids

dimensions hors tout (L x H x P) en mm     
pour latéral 4P 

L   mm 100 100 140 185

H   mm 165 165 108 150

H   mm 95 95 94 120

poids 3P   kg 1,4 1,4 - -

4P   kg 1,55 1,55 1,2 2,4

Sous réserve de modifications techniques



 5.41

A
p

p
ar

ei
lla

ge
   

 
d

e 
tê

te
ON

reset

Id

test

auto prog.std/+Idtd 11

7 8

0
0,1
0,3
0,4

0,5 1 3

test regularly reset

0,03
0,1
0,3

0,5 1 3 10

10

HR510, HR520 HR525

N Ph Ph N

Caractéristiques techniques

HR500 HR502 HR510 HR520 HR525 HR534

tension d'alimentation relais ~ 50/60 Hz 230 V ± 20 %

tension du réseau contrôlée ~ 50/60 Hz 50 à 700 V

sortie standard 1 OF
(déclenche à 85 % de I∆n ± 15 %)

oui oui oui oui oui oui

sortie sécurité positive oui oui oui oui oui oui

sortie préalarme défaut non non oui oui oui oui

commande à distance test et reset non non non non oui oui

sensibilité I∆n 30 mA 300 mA 30 - 100 - 300 - 500 mA - 1 - 3 
- 10 A

30 - 100 - 300 - 500 mA - 1 - 3 
- 10 - 30 A

déclenchement (± 20 %) instantané inst., 0,1 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 1 s 
- 3 s

inst.,  S - 0,02 -  0,1 - 0,3 - 0,4 
- 0,5 - 1 s - 3 - 5 - 10 s

Type A  oui

immunité renforcée HI oui non

puissance absorbée 3 VA 5 VA 6 VA

sortie de commande inverseur libre de potentiel

pouvoir de coupure (sortie standard, 
sécurité positive, pré-alarme 50%)

6 A / 250 V AC 1

surcharge admissible au niveau du tore 30 kA / 100 ms

tension des BP test et reset 100 à 250 V

longueur maxi liaison test et reset 200 m

longueur maxi liaison tore / relais 50 m maxi avec câble torsadé 1,5 - 25 m câble non torsadé

raccord. relais : bornes à cages rigide
 souple
raccordement tore  rigide
 souple

1,5 mm² à 4 mm²
1 mm² à  2,5 mm²
1,5 mm² à 4 mm²
1 mm² à  6 mm²

0,5 mm² à 2 mm²
0,5 mm² à 2 mm²
0,5 mm² à 2 mm²
0,5 mm² à 2 mm²

T° de fonctionnement -10 à +55 °C

T° de stockage -25 à +70 °C

Légendes :

poussoir reset
poussoir test
voyant de défaut
voyant de présence tension
réglage de la sensibilité I∆n (A)
réglage de la temporisation ∆t (s) 
sortie standard 1 OF
sortie à sécurité positive
sortie préalarme défaut
barregraph : indique en permanence la valeur du 
courant de fuite, 5 à 15 %, 15 à 30 %, 30 à 45 %,  
45 à 60 % et 60 à 75 % de I∆n.
écran LCD

1
2

A

Z

9
8
7
6
5
4
3

Relais différentiels

Sous réserve de modifications techniques
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33

E

D

C

A

B 48 mm

F

G
6,5

8

AI3_HR830_T1_01

Ech. ???

C

A1

A2

2,5 14 G

EB

D
H

F

A1A A2 B C D E F G H

HR832 150 350 460 270 140 415 28 48 8,5

HR830 70 175 260 162 85 225 22 40 7,5

HR831 115 305 400 225 116 360 25 48 8,5

-

-

-

réf.

Cotes pour tores rectangulaires (mm)

Tores à section rectangulaire :
HR830, HR831, HR832

Tores circulaires :
HR700

Cotes pour tores circulaires (mm)

HR701 à HR705

Caractéristiques techniques

A B C D E F

HR701 Ø 35 79 100 35 43 26

HR702 Ø 70 110 130 52 57 32

HR703 Ø 105 146 170 72 73 38

HR704

HR705

Ø 140

Ø 210

196

284

220

299

97

141

98

142

48,5

69 161

réf.

123

66

94

G

48,5

Tores pour relais différentiels

Sous réserve de modifications techniques
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Tores pour relais différentiels

30 4 x 162 2 x 502 352 352 352 502

35 4 x 252 2 x 702 352 502 352 702

70 4 x 1852 352 2402 352 3002

105 4 x 5002 352 3002 352 3002

140 4 x 6302 352 3002 352 3002

210 4 x 6302 352 3002 352 3002

70 x 175 4 x 6302 352 3002 352 3002

115 x 305 4 x 6302 352 3002 3002

150 x 350 4 x 6302 352 3002 352 3002

352

HR700

HR701 

HR702

HR703

HR704

HR705

HR830

HR831

HR832

AI3_R02V_T1_03

U 1000 R2V

1 conducteur

U 1000 R2V
 
1 conducteur

U 1000 R2V
câble
2 conducteurs

U 1000 R2V
câble
4 conducteurs

U 1000 R2V
câble 4 conduc-
teurs dénudés 
partiellement

U 1000 R2V
câble 2 conduc-
teurs dénudés 
partiellement

2 x 4002 ou 4 x 1502

2 x 6302  ou 4 x 1852

2 x 6302  ou 4 x 2402

2 x 6302  ou 4 x 2402

2 x 6302  ou 4 x 2402

2 x 6302  ou 4 x 2402

2 x 6302  ou 4 x 2402

  sur câbles 
cuivre X

  Ø intérieur 
du tore 

H07 V - U
1 conducteur

H07 V - U
1 conducteur

 30 HR700 4 x 352 2 x 702

 35 HR701 4 x 502 2 x 952

 70 HR702 4 x 2402 2 x 4002 ou 4 x 1852

 105 HR703 4 x 4002 2 x 4002  ou 4 x 2402

 140 HR704 4 x 4002 2 x 4002  ou 4 x 2402

 210 HR705 4 x 4002 2 x 4002  ou 4 x 2402

 70 x 175 HR830 4 x 4002 2 x 4002  ou 4 x 2402

 115 x 305 HR831 4 x 4002 2 x 4002  ou 4 x 2402

 150 x 350 HR832 4 x 4002 2 x 4002  ou 4 x 2402

tore tore

Capacités des tores

sur câbles
cuivre X

Ø intérieur
du tore 

tore tore tore toretore tore

Sous réserve de modifications techniques
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Interrupteurs modulaires à commande rotative
de 40 à 160 A

D

A C

B E

EB

A C

D

EB

A C

D

Interrupteurs HAB404, HAB406, HAC408

Interrupteurs HAE410,
HAE412, HAE416

Dimensions (mm)

Caractéristiques techniques interrupteurs

Interrupteurs HAB, HAC, HAE

à coupure apparente à coupure visible

HAB404 HAB406 HAC408 HAE410 HAE412 HAE416
In 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A
A 60 60 71.5 135 135 135
B 68 68 76 124,5 124,5 124,5
C 48,5 48,5 48,5 50,5 50,5 50,5
D 75 75 75 76 76 76
E 110 110 110 189 189 189

HAB404 HAB406 HAC408 HAE410 HAE412 HAE416

In 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A
tension d'isolement Ui (V) 800 800 800 800 800 800
tension de tenue aux chocs Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8
Ie AC 22 sous 400 V (A) 40 63 80 100 125 160
Ie AC 23 sous 400 V (A) 40 63 80 100 125 125
puissance moteur (kW) AC 23A à 400 V~ 18,5 30 37 45 55 75
tenue aux courts-circuits (kA) 
en association avec fusible gG DIN

50 50 50 100 65 50

calibre fusible (A) 40 63 80 100 125 160
tenue dynamique Icc (A crête) 6 000 9 000 9 000 12 000 12 000 12 000
courant courte durée admissible Icw 1s (kAeff) 2,5 3 3 7 7 7
endurance mécanique (cycles) 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000
raccordement (mm2) 16 16 35 70 70 70

D

A C

B E

Sous réserve de modifications techniques
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Caractéristiques électriques et mécaniques
En conformité avec la norme CEI / EN 60947-3

Interrupteurs et inverseurs de sources 
de 125 à 1600 A

Sous réserve de modifications techniques

Références HA451, 
HI451

HA452, 
HI452

HA454,
HI454

HA457
HI456

HA458, 
HI458

HA460
HI460

HA462 HI462 HA464

courant thermique Ith (40 °C) 125 A 160 A 250 A 400 A 630 A 800 A 1250 A 1250 A 1600 A

tension assignée d'isolement Ui (V) 750 750 750 800 1000 1000 1000 1000 1000

tension assignée de tenue 
aux chocs Uimp (kV)

8 8 8 8 12 12 12 12 12

courant assigné d'emploi Ie (A) (1) A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B  A/B A/B

400 V          AC 21 A / AC 21 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1250/1250  1250/1250 1600/1600

                   AC 22 A / AC 22 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1250/1250  1250/1250 1250/1250

                   AC 23 A / AC 23 B 125/125 160/160 250/250 250/250 500/500 800/800 1250/1250  1250/1250 1000/1000

500 V          AC 21 A / AC 21 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1250/1250  800/800 1600/1600

                   AC 22 A / AC 22 B 125/125 125/125 250/250 400/400 500/500 800/800 1250/1250  800/800 1250/1250

                   AC 23 A / AC 23 B 100/100 100/100 200/250 200/250 315/315 630/800 1000/1000  630/800 1000/1000

690 V (4)      AC 20 A / AC 20 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1250/1250  1250/1250 1600/1600

                   AC 21 A / AC 21 B 125/125 160/160 200/250 200/250 500/500 800/800 1000/1000  800/800 1000/1000

                   AC 22 A / AC 22 B 125/125 125/125 125/160 125/160 315/315 800/800 1000/1000  800/800 1000/1000

                   AC 23 A / AC 23 B 63/80 63/80 100/125 100/125 160/200 200/250 500/500  200/250  500/500

puissance moteur (kW) (2)

400 V AC - AC 23 A 
avec CA pour contact de précoupure

63/63 80/80 132/132 132/132 355/355 450/450 710/710 710/710 710/710

500 V AC - AC 23 A 
avec CA pour contact de précoupure

80/80 80/80 160/160 140/160 355/355 450/560 710/710 450/660 900/900

690 V AC - AC 23 A
avec CA pour contact de précoupure

110/110 110/110 110/150 90/110 295/295 185/220 475/475 185/220 750/750

puissance réactive 400 V AC (kvar) 
(2) 55 75 115 115 290 365 575 575 -

courant assigné de court-circuit conditionnel avec fusible et disjoncteur général

courant de court-circuit 
avec fusible gG (kAeff)

100 100 50 18 70 50 100 100 100

calibre du fusible gG en association (A) 125 160 250 400 630 800 1250 1250 2 x 800

courant de court-circuit avec
disjoncteurs généraux 
série H (kAeff)

40 20 25 20 50 50 40 40 50

calibre du disjoncteur en association 125 A 160 A 250 A 400 A 630 A 800 A 1250 A 1250 A 1600 A

Type de disjoncteur H125 H160 H250 H400 H630 H800 H1250 H1250 H1600

pouvoir de fermeture nominal en 
association (kA crête)

18 18 23 23 45 48 75 78 86

fonctionnement en court-circuit

courant assigné de courte durée 
admissible Icw 1s (kAeff)

7 7 9 9 13 26 50 35 50

pouvoir de fermeture en court-circuit
sans protection lcm (kA crête)

11,9 11,9 15,3 15,3 26 47 66 47 66

endurance mécanique

nombre de manoeuvres 10000 10000 10000 10000 5000 3000 4000 3000 3000

capacité de raccordement 

section mini./maxi (mm2) à Ith 35/50 50/95 95/150 185/240 2x150/2x300 2x185/2x300 4x185 4x185 - / 6X240

section mini. (mm) à Ith  – – – – 2x30x5 2x40x5 2x60x5 2x60x5 2x80x5

(1) Catégorie A = usage à manoeuvre fréquente / Catégorie B = usage à manoeuvre non fréquente
(2) Valeur de puissance est donnée à titre indicatif, les valeurs de courant varient d'un constructeur à l'autre
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Inverseurs de sources motorisés 
de 63 à 160 A

35
0

14
3

13 26

116

324

340

24
5 45

46

53

73,5

borne A
entradas / saídas 

bornier A
d'entrées/sorties

987 654321

Configuration et réglages

HIC406A HIC408A HIC410A HIC412A HIC416A

In 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

tension d'isolement Ui (V) 800 800 800 800 800

tension de tenue aux chocs Uimp (kV) 8 8 8 8 8

Ie AC 22 sous 400 V (A) 63 80 100 125 160

Ie AC 23 sous 400 V (A) 63 80 100 125 160

puissance moteur (kW) AC 23 A à 400 V~ 30 37 45 45 63

tenue aux courts-circuits (kA) en association avec fusible gG DIN 50 50 50 50 50

calibre fusible (A) 63 80 100 125 160

tenue dynamique Icc (A crête) 17 17 17 17 17

courant courte durée admissible Icw 1s  (kAeff) 4 4 4 4 4

endurance mécanique (cycles) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

raccordement (mm2) 70 70 70 70 70

4 temporisation du basculement sur secours (0 à 60 s)

5 temporisation du retour sur normal (0 à 30 min.)

6 voyant fonctionnement sur source I

7 voyant fonctionnement sur source II

8 voyant disponibilité produit (défaut)

9 voyant fonctionnement en automatique

1 configurations mini-interrupteurs : réseau mono ou tri, fréquence
50 ou 60 Hz, transitions sans arrêt entre I et II ou avec arrêt de 2 s. 
en pos. O, mode réseau / réseau ou mode réseau / groupe 
(configuration de la source I en prioritaire ou non par commande 
externe via les entrées 207 et 208 du bornier A)

2 réglage de la tension nominale Un

3 réglage du seuil de tension / fréquence  
(ΔU : 5 à 20 %, ΔF : 2 à 10 %, hystérésis ΔU/F 20 %)

HIC406A, HIC408A, HIC410A, HIC412A, HIC416A

Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications techniques
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Caractéristiques techniques

HIC412G HIC416G HIC425G HIC440G HIC463G HIC480G
In 125 A 160 A 250 A 400 A 630 A 800 A
tension d’isolement Ui (V) 800 800 1000 1000 1000 1000
tension de tenue aux chocs
Uimp (kV)

8 8 12 12 12 12

Ie AC 22 B sous 415 V (A) 125 160 250 400 630 800
Ie AC 23 A / AC 23 B
sous 415 V (A)

125/125 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800

courant assigné d’emploi
Ie AC 31 B sous 415 V (A)

125 160 250 400 630 800

courant assigné d’emploi
Ie AC 32 B sous 415 V (A)

- - 200 400 500 800

courant assigné d’emploi
Ie AC 33 B sous 415 V (A)

- - 200 200 400 800

calibre fusible (A) 125 160 250 400 630 800
tenue dynamique
Icm (kA crête)

11,9 11,9 22 22 17 48

courant courte durée
admissible Icw 1s (kA eff)

7 7 8 8 10 25

endurance mécanique
(cycles)

10000 10000 8000 8000 5000 4000

raccordement
pour cosses (mm²)

50 95 150 240 2 x 300 2 x 300

Inverseurs de sources motorisés 
de 125 à 800 A

Sous réserve de modifications techniques
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90 50
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5

ø 31

4 trous ø 4,5

B
1

R1

Plan de perçage

D 70

90 50

50

12
6,

5

ø 31

4 trous ø 4,5

B
1

R1

Plan de perçage

D 70

Dimensions (en mm)

Montage Interrupteurs à commande rotative débrochable 

Interrupteurs : HA351, HA451, HA352, HA452, HA354, HA454, HA357, HA457, HA358, HA458

90 50

50

12
6,

5

ø 31

4 trous ø 4,5

B
1

R1

Plan de perçage

D 70

Cache bornes 
transparent

Poignée débrochable cadenassable
(jusqu'à 3 cadenas)

Poignée directe
débrochable  

Ecran de
protection

Contact
auxiliaire IP2

Rallonge d'axe 

Commande rotative directe 
Commande rotative débrochable

Interrupteurs généraux à commande rotative 
de 125 A à 630 A

Réf. In (A) A B B1 C   D    E  F G H H1 J K ØL M N O P R R1 S T U V W ØX Y Z

HA351 125 A 140 135 93 120  124÷354    65   50 80 50 40 120 65 5,5 15 75 75 36 20 20,5 25 3,5 115 22 20 9 20,5 10

HA451 125 A 170 135 93 120  124÷354    65   50 80 50 40 150 65 5,5 15 75 75 36 20 20,5 25 3,5 115 22 20 9 20,5 10

HA352 160 A 140 135 93 120  124÷354    65   50 80 50 40 120 65 5,5 15 75 75 36 20 20,5 25 3,5 115 22 20 9 20,5 10

HA452 160 A 170 135 93 120  124÷354    65   50 80 50 40 150 65 5,5 15 75 75 36 20 20,5 25 3,5 115 22 20 9 20,5 10

HA354 250 A 190 160 108 130  135÷365    75   60 115 60 50 160 80 5,5 20 105 105 50 25 25,5 30 3,5 130 33 27 11 22,5 15

HA454 250 A 230 160 108 130  135÷365    75   60 115 60 50 210 80 5,5 20 105 105 50 25 25,5 30 3,5 130 33 27 11 22,5 15

HA357 400 A 190 170 108 130  135÷365    75   60 115 60 50 160 80 5,5 20 105 105 50 25 25,5 30 3,5 130 33 27 11 22,5 15

HA457 400 A 230 170 108 130  135÷365    75   60 115 60 50 210 80 5,5 20 105 105 50 25 25,5 30 3,5 130 33 27 11 22,5 15

HA358 630 A 230 260 170 165  167÷397   110  89 115 70 75 210 140 7 30 135 135 65 45 45,5 50 5 220 37,5 37,5 13 36 20

HA458 630 A 290 260 170 165  167÷397   110   89 115 70 75 270 140 7 30 135 135 65 45 45,5 50 5 220 37,5 37,5 13 36 20

Sous réserve de modifications techniques
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C

14C

Dimensions des interrupteurs de 800 et 1600 A (commande rotative)

Interrupteurs à commande manuelle rotative 

16 x 11

63
25 1919

2517

33 8.58.5
50

33
10

ø 9

ø 15

ø 13

40
20

4020 20
80

Plages de raccordement

800 A 1250 - 1600 A

Interrupteurs à commande manuelle rotative HA360, HA362, HA364, HA460, HA462, HA464

50
A

Plan de perçage

ø 31

4 trous ø 4,5

26

24

45º

3,5

28=
= ø 25

70

4 trous ø 6

50

212 ± 1
sans rallonge d'axe

longueur mini. 
avec rallonge d'axe : 262 ± 1 

81

Interrupteurs généraux à commande rotative  
de 800 A à 1600 A

Sous réserve de modifications techniques

Réf. In (A) A B C H J N O P R S T V W Y

HA360 800 280 320 214 50 255 127,5 127,5 80 50 60,5 7 47,5 47,5 46,5

HA460 800 360 320 214 50 335 167,5 167,5 80 50 60,5 7 47,5 47,5 46,5

HA362 1250 372 288 215 66,5 347 173,5 173,5 120 90 44 8 53,5 53,5 47,5

HA462 1250 492 288 215 66,5 467 233,5 233,5 120 90 44 8 53,5 53,5 47,5

HA364 1600 372 288 215 66,5 347 173,5 173,5 120 90 44 8 53,5 53,5 47,5

HA464 1600 492 288 215 66,5 467 233,5 233,5 120 90 44 8 53,5 53,5 47,5
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Inverseurs de sources modulaires
de 20 à 125 A

HIM402, HIM404, HIM406, HIM408

B

95
84

A 49

HIM402 HIM404 HIM406 HIM408

A 127,5 140

B 68 76

94

10
5

11
6

215

75

13

75

45

89

9120183

70

44

6

21 21 21 45

94

10
5

11
6

215

75

13

75

45

89

9120183

70

44

6

21 21 21 45

Dimensions (mm)

HI405R et HI406R

Sous réserve de modifications techniques
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II    I

I

11

A
F

37,5

R

X T T
J

T 51,5

87,5J

22
0

AA46
0

O

II

Inverseurs HI451, HI452, HI454, HI456, HI458 Inverseurs à commande rotatine débrochable HI451 à HI464

Inverseurs HI460, HI462, HI464

Dimensions des inverseurs de commande de 125 A à 1600 A (commande rotative)

Caches-bornes transparentes

Poignée cadenassable
(max. 3 cadenas)

Commande rotative directe

Contact 
auxiliaire IP2X

Contact 
auxiliaire IP2X

Rallonge d'axe

Barre de pontage

Commande rotative débrochable

Montage

50

28

50

50
64

= =4 ø 6

4 ø 4,5
ø 31

65

Plan de perçage

4 trous ø 4,5

ø 31

50

50

II I

0

Plan de perçage

Inverseurs de sources manuels 
de 125 A à 1600 A

Réf.  F

HI460 460

HI462 592

HI464 592

Réf. In (A) A B C D E G H J J1 K ØL N P R S T U V W ØX Y Y1 Z

HI451 125 251 135 218 208/436 148 140 50 186 55 101 8,5 16 36 20 25 3,5 115 40 38 8,5 28 124 10

HI452 160 251 135 218 208/436 148 140 50 186 55 101 8,5 16 36 20 25 3,5 115 40 38 8,5 28 124 10

HI454 250 312 160 218 208/436 148 140 60 246 56 116 8,5 17 50 25 30 3,5 130 51 45 11 30 124 10

HI456 400 312 170 218 208/436 148 140 55 246 56 116 8,5 17 50 35 35 3,5 140 51 45 11 30 124 15

HI458 630  379 260  295  258/513  225  140  70  306  63  176  8,5  16  65  45  50  5  220  55,5  55,5  13  43  180  20

HI460  800  609  320  374  390  302  210  70  335  87,5  220  11  51,5  80  50  60  6  -  47,5  47,5  -  106  248  -

HI462  1250  741  330  374  390  302  210  65  467  87,5  220  11  51,5  120  63  65  7  -  60,5  46,5  -  107  249  -

HI464  1600  741  360  374  390  302  210  50  467  87,5  220  11  51,5  120  80  80  15  -  60,5  46,5  -  111  253  -

Sous réserve de modifications techniques
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Inverseurs de sources motorisés 
de 125 à 800 A
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Inverseurs 
HIC412G, HIC416G, HIC425G, HIC440G, HIC463G

uniquement sur HIC

HIC480G

Dimensions (en mm)

A B C D E F G H J K
HIC412G 317 135 244 36 151 150 25 233 - 22
HIC416G 317 135 244 36 151 150 25 233 - 22
HIC425G 378 160 244 50 152 210 25 288 - 33
HIC425G 378 170 244 50 152 210 35 288 - 33
HIC463E 437 260 320,5 65 221 270 45 402 - 37,5
HIC480G 584 321 391,5 80 293 335 50 461 370 47,5

HIC4xxG

HIC480G

Sous réserve de modifications techniques
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Interrupteurs sectionneurs fusibles série HFD 
de 63 à 630 A

A. Poignée pour commande frontale
2. Caches-bornes

Amp. Taille- Profon-  Cache-    Boîtier   Fixations Raccordement
  fusible deur  bornes      
    E min  AB   F   F   H  DA DB M M U
         3p. 4p.    3p. 4p.
630  3  265   65  364 458 250 297 374 284 378 51

Amp Taille 
fusible

Profon-
deur

Cache-
bornes

Boîtier Fixations Raccordement

E min AC F 
3p.

F 
4p.

H J J1 BC DA DB M N P R T T1 U V W Y Z AA BA CA

63 00C 125 - 136 168 116,5 50 18 70 159 145 32 106 36 5,4 32 59 12 15 - 2 - 118 - 6

125 00 135 268 148 184 126,5 54 18 125 141 193 36 127 40 5,4 36 62 20 41 8,5 2,5 19,5 162 141 8

160 00 135 268 148 184 126,5 54 18 125 141 193 36 127 40 5,4 36 62 20 41 8,5 2,5 19,5 162 141 8

250 1 154 345 234 294 146 86 25 125 185 251 60 162 64 6,4 60 84 32 52 11 2,5 19,5 195 166 17

400 2 157 355 252 318 149 91 25 125 200 260 66 172 70 6,4 66 84 50 54 11 3 20 205 175 14,5

Sous réserve de modifications techniques



Ce chapitre regroupe l'ensemble des organes 
nécessaires au pilotage des différentes charges 
(éclairage, chauffage, ventilation, ...) ainsi  
que les compteurs d'énergie et les produits  
de signalisation.

Commande,  
signalisation 
et mesure
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Télérupteurs

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Les télérupteurs sont destinés à la commande de circuits d’éclairage  
dans l’habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires.

Ils sont conçus pour recevoir en accessoire :
- soit un auxiliaire pour la commande centralisée d’un groupe EPN050;
- soit un contact auxiliaire pour la signalisation à distance EPN051;
- soit un auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes EPN052;
- soit un auxiliaire pour une commande de type maintenue EPN053.

Chaque télérupteur peut recevoir plusieurs auxiliaires.

Capacité de raccordement :
- 6 mm2 fil souple
- 10 mm2 fil rigide

 Conformes aux normes :
  EN 669-1 

EN 669-2-2

  Caractéristiques techniques, voir page 6.38

Type

Tension de 
commande
AC (V)       DC (V)

Circuit de
puissance

Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

1 NO 230 110 16 A - 250 V~ 1 12 EPN510

48 24 16 A - 250 V~ 1 1 EPN501

24 12 16 A - 250 V~ 1 1 EPN513

12 - 16 A - 250 V~ 1 12 EPN511

2 NO 230 110 16 A - 250 V~ 1 12 EPN520

48 24 16 A - 250 V~ 1 1 EPN526

24 12 16 A - 250 V~ 1 1 EPN524

12 - 16 A - 250 V~ 1 1 EPN521

1 NO + 1 NF 230 110 16 A - 250 V~ 1 1 EPN515

48 24 16 A - 250 V~ 1 1 EPN503

24 12 16 A - 250 V~ 1 1 EPN518

12 - 16 A - 250 V~ 1 1 EPN519

4 NO 230 110 16 A - 400 V~ 2 1 EPN540

48 24 16 A - 400 V~ 2 1 EPN548

24 12 16 A - 400 V~ 2 1 EPN541

2 NO + 2 NF 230 110 16 A - 250 V~ 2 1 EPN525

24 12 16 A - 250 V~ 2 1 EPN528

3 NO + 1 NF 230 110 16 A - 400 V~ 2 1 EPN546

Auxiliaire 
pour la commande 
centralisée d’un groupe

110 à 230 V~ ½ 1 EPN050

Contact auxiliaire
pour la signalisation 
à distance

2 A à 250 V~ ½ 1 EPN051

Auxiliaire pour la
commande centralisée
de plusieurs groupes

110 à 230 V~ ½ 1 EPN052

Auxiliaire pour la
commande à partir 
d’un contact maintenu

24 à 230 V~ ½ 1 EPN053

Télérupteurs

EPN053

EPN051

EPN510

A1

A2

1

2

A1

A2

1

2

3

4

EPN515

A1

A2

1

2

3

4

A1

A2

1

2

3

4

5

6

7

8

EPN540

A1

A2

1

2

3

4

5

6

7

8

A1

A2

1

2

3

4

5

6

7

8
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Télérupteurs électroniques

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Ils sont appréciés pour leur silence de fonctionnement et leur courant de repos 
élevé 100 mA (utilisation de BP lumineux).

Ils reconnaissent automatiquement le mode de raccordement (3 ou 4 fils).

Capacité de raccordement :
- 6 mm2 fil souple
- 10 mm2 fil rigide

Conformes aux normes :
EN 669-1
EN 669-2-2

  Caractéristiques techniques, voir page 6.38

Désignation Type
Tension de
commande

Circuit de
puissance

Larg. en  z 
17,5 mm Emb. Réf.

Télérupteurs électroniques 1 NO 230 V~ 50/60 Hz 16 A - 250 V~
télérupteur silencieux

1 1 EPN410

16 A - 250 V~
télérupteur silencieux

1 1 EPS410B

Télérupteur électronique 1 NO 230 V~ 50/60 Hz 16 A - 250 V~
temporisation
réglable :
5 min. à 1 h.
télérupteur
minuterie
silencieux.
Fonctionne
aussi comme un
télérupteur normal

1 1 EPS450B

EPS410B

EPS450B

A1

A2

1

2



 6.04 Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Contacteurs classiques

Les contacteurs permettent entre autre de commander les circuits de chauffage, 
d’éclairage, de ventilation, etc…

Ils peuvent tous recevoir en accessoire le contact auxiliaire ESC080 
qui est lui même muni d’un voyant d’accouplement.

La position des contacts est visible par la fenêtre d’indication.

Afin de réduire l’échauffement mutuel lors de l’utilisation de plusieurs contacteurs, 
il faut impérativement placer un intercalaire LZ060 tous les trois contacteurs.

Conformes à la norme : CEI 61095

  Caractéristiques techniques, voir pages 6.39 à 6.43

ERC225

Contacteurs sans commande manuelle

Type Tension de commande Circuit de puissance Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

1 NO 230 V 50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESC125

1 NF 230 V 50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESC126

2 NO 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESC225

40 A - 440 V~ 3 1 ESC240

24 V 50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESD225

63 A - 440 V~ 3 1 ESD263

4 NO 230 V  50 Hz 63 A - 440 V~ 3 1 ESC463

24 V 50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESD425

63 A - 440 V~ 3 1 ESD463

2 NF 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESC226

4 NF 230 V  50 Hz 40 A - 440 V~ 3 1 ESC441

63 A - 440 V~ 3 1 ESC464

24 V 50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESD426

63 A - 440 V~ 3 1 ESD464

1 NO + 1 NF 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESC227

24 V 50 Hz 25 A - 250 V~ 1 1 ESD227

2 NO + 2 NF 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESC427

63 A - 440 V~   3 ESC465

24 V 50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESD427

3 NO + 1 NF 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESC428

40 A - 440 V~ 3 1 ESC443

63 A - 440 V~ 3 1 ESC466

ESC080

ESC463

1113

1214

Contact auxiliaire

Type Circuit de puissance Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

1 NO + 1 NF 6 A - 250 V~ ½ 1 ESC080

ESC080
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Contacteurs silencieux

Les contacteurs sont munis d’un pont redresseur, ce qui leur confère un silence 
de fonctionnement absolu garanti durant toute leur durée de vie.
Ils peuvent recevoir en accessoire le contact auxiliaire ESC080 qui est lui-même 
muni d’un voyant d’accouplement.

Les contacteurs permettent entre autre de commander les circuits de chauffage, 
d’éclairage, de ventilation, etc…

Il est recommandé de les associer aux appareils de commande et de gestion de 
l’énergie (programmateurs, thermostats, relais temporisés, ...).

La position des contacts est visible par la fenêtre d’indication.

Afin de réduire l’échauffement mutuel lors de l’utilisation de plusieurs contacteurs 
silencieux, il faut impérativement placer un intercalaire LZ060 entre chaque 
contacteur. 

Conformes à la norme : CEI 61095

  Caractéristiques techniques, voir pages 6.39 à 6.43

ESC225S

ESC425S

Contacteurs silencieux sans commande manuelle

Type Tension de commande Circuit de puissance Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

2 NO 230 V  Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESC225S

40 A - 440 V~ 3 4 ESC240S

63 A - 440 V~ 3 1 ESC263S

3 NO 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 6 ESC325S

40 A - 440 V~ 3 1 ESC340S

63 A - 440 V~ 3 1 ESC363S

4 NO 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 6 ESC425S

40 A - 440 V~ 3 4 ESC440S

63 A - 440 V~ 3 4 ESC463S

4 NF 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 6 ESC426S

2 NO + 2 NF 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESC427S

3 NO + 1 NF 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESC428S

1113

1214

Contact auxiliaire

Type Circuit de puissance Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

1 NO + 1 NF 6 A - 250 V~ ½ 1 ESC080

ESC080
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Contacteurs avec commande manuelle

Les contacteurs avec commande manuelle sont munis d’un dispositif 
de commande à 3 positions :
- marche automatique;
- marche permanente;
- arrêt permanent.

Ils peuvent tous recevoir en accessoire le contact auxiliaire ESC080 qui est  
lui-même muni d’un voyant d’accouplement.

La position des contacts est visible par la fenêtre d’indication.

Afin de réduire l’échauffement mutuel lors de l’utilisation de plusieurs contacteurs, 
il faut impérativement placer un intercalaire LZ060 tous les trois contacteurs.

Conformes à la norme : CEI 61095

  Caractéristiques techniques, voir pages 6.39 à 6.43

ERC225

Contacteurs avec commande manuelle

Type Tension de commande Circuit de puissance Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

2 NO 230 V 50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ERC225

24 V 50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ERD225

3 NO 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ERC325

4 NO 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ERC425

24 V 50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ERD425

2 NF 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 1 ERC226

4 NF 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ERC426

2 NO + 2 NF 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ERC427

Contact auxiliaire

Type Circuit de puissance Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

1 NO + 1 NF 6 A - 250 V~ ½ 1 ESC0801113

1214

ESC080
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Contacteurs jour / nuit

Les contacteurs jour / nuit possèdent un dispositif de commande avec 3 positions :
-  marche automatique sur ordre de la Régie d’Electricité (tarif nuit);
- marche forcée avec retour automatique au tarif nuit;
- arrêt total.  

Le contacteur jour / nuit ETC225S est recommandé dans les zones d’habitation 
où un fonctionnement particulièrement silencieux est requis.
La position des contacts est visible par la fenêtre d’indication.

Les contacteurs peuvent recevoir en accessoire le contact auxiliaire ESC080 qui 
est lui-même muni d’un voyant d’accouplement.

Afin de réduire l’échauffement mutuel lors de l’utilisation de plusieurs contacteurs, 
il faut impérativement placer un intercalaire LZ060 tous les trois contacteurs.

Conformes à la norme : CEI 61095

  Caractéristiques techniques, voir pages 6.39 à 6.43

Contact auxiliaire

Type
Circuit de 
puissance

Larg. en  z 
17,5 mm Emb. Réf.

1 NO + 1 NF 6 A - 250 V~ ½ 1 ESC080

ESC080

ETC225S

man. arrêt
auto

ETC225

Type
Tension de
commande

Circuit de
puissance

Larg. en  z 
17,5 mm Emb. Réf.

Version silencieuse
2 NO 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ETC225S

Version classique 
2 NO 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12  ETC225

3 NO 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 6 ETC325

40 A - 440 V~ 3 1 ETC340

4 NO 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 6 ETC425

40 A - 440 V~ 3 1 ETC440

1 NO + 1 NF 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 1 ETC227

Contacteur jour / nuit avec commande manuelle 
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Relais

Relais de commande : 
ils font partie de la gamme « éco » et sont munis d’un dispositif de commande  
à 3 positions :
- marche automatique;
- marche permanente;
- arrêt permanent.

La position des contacts est visible par la fenêtre d’indication.

Ils peuvent recevoir en accessoire le contact auxiliaire ESC080 qui est lui-même 
muni d’un voyant d’accouplement.

Conformes à la norme : CEI 61095

Relais d’interface :
ils permettent de réaliser des automatismes en TBT (très basse tension).  
Leur fonctionnement est silencieux. Les relais d’interface assurent une isolation 
galvanique de 4 kV entre BT et TBT.

Afin de réduire l’échauffement mutuel lors de l’utilisation de plusieurs relais,  
il faut impérativement placer un intercalaire LZ060 tous les trois relais.

  Caractéristiques techniques, voir pages 6.39 à 6.43

Relais de commande

Type Tension de commande Circuit de puissance Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

2 NO 24 V 50 Hz 16 A - 250 V~ 1 12 ERD216

1 NO + 1 NF 230 V  50 Hz 16 A - 250 V~ 1 12 ERC218

24 V 50 Hz 16 A - 250 V~ 1 1 ERD218

12 V 50 Hz 16 A - 250 V~ 1 1 ERL218

2 NO + 2 NF 230 V  50 Hz 16 A - 440 V~ 2 1 ERC418

24 V 50 Hz 16 A - 440 V~ 2 1 ERD418

12 V 50 Hz 16 A - 440 V~ 2 1 ERL418ERD218

A1 1

A2 2 4

A1 1

A2 2 4

Type Tension de commande Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

1 voie TBT / BT tension d’entrée : 10 à 26 V~ et 
sortie : contact inverseur
max. 5 A - 250 V~ 
min. 10 mA - 12 V 

1 1 EN145

1 voie BT / TBT tension d’entrée :
230 V~  50 Hz
sortie : contact inverseur
max. 5 A - 250 V~ 
min. 10 mA - 12 V 

1 1 EN146

Relais d‘interface

EN145 
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Désignation Caractéristiques Larg. en z  17,5 mm Emb. Réf.

Interrupteurs unipolaires 1 x 16 A - 230 V AC 1 1 SBN116

1 x 25 A - 230 V AC 1 1 SBN125

1 x 32 A - 230 V AC 1 1 SBN132

1 x 40 A - 230 V AC 1 1 SBN140

1 x 63 A - 230 V AC 1 1 SBN163

1 x 80 A - 230 V AC 1 1 SBN180

1 x 100 A - 230 V AC 1 1 SBN190

1 x 125 A - 230 V AC 1 1 SBN199

Interrupteurs bipolaires 2 x 16 A - 230 V AC 1 1 SBN216

2 x 25 A - 230 V AC 1 1 SBN225

2 x 32 A - 230 V AC 1 1 SBN232

2 x 40 A - 400 V AC 2 1 SBN240

2 x 63 A - 400 V AC 2 1 SBN263

2 x 80 A - 400 V AC 2 1 SBN280

2 x 100 A - 400 V AC 2 1 SBN290

2 x 125 A - 400 V AC 2 1 SBN299

Interrupteurs tripolaires 3 x 16 A - 400 V AC 2 1 SBN316

3 x 25 A - 400 V AC 2 1 SBN325

3 x 32 A - 400 V AC 2 1 SBN332

3 x 40 A - 400 V AC 3 1 SBN340

3 x 63 A - 400 V AC 3 1 SBN363

3 x 80 A - 400 V AC 3 1 SBN380

3 x 100 A - 400 V AC 3 1 SBN390

3 x 125 A - 400 V AC 3 1 SBN399

Interrupteurs tétrapolaires 4 x 16 A - 400 V AC 2 1 SBN416

4 x 25 A - 400 V AC 2 1 SBN425

4 x 32 A - 400 V AC 2 1 SBN432

4 x 40 A - 400 V AC 4 1 SBN440

4 x 63 A - 400 V AC 4 1 SBN463

4 x 80 A - 400 V AC 4 1 SBN480

4 x 100 A - 400 V AC 4 1 SBN490

4 x 125 A - 400 V AC 4 1 SBN499

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Interrupteurs sectionneurs modulaires

Description :
les interrupteurs modulaires s’utilisent pour commander tous types de circuits.

Spécificités :
tous les interrupteurs sont équipés d’une manette avec indication (rouge / vert) de 
la position des contacts (coupure pleinement apparente).
L’ouverture du neutre est synchrone avec les autres contacts.

Caractéristiques techniques :
courant assigné d’emploi AC 22A 230 / 400 V.

In = 16 à 32 A :
bornes IP2X,
capacité : 16 mm² fil rigide

10 mm² fil souple

In = 32 à 63 A :
bornes IP2X,
capacité : 25 mm² fil rigide

16 mm² fil souple

In = 80 à 125 A :
bornes IP2X,
capacité : 50 mm² fil rigide

35 mm² fil souple

Conforme aux normes :
CEI 60947-3 
EN 60669 (16 à 63 A)

SBN163

SBN263

SBN399

SBN499
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Interrupteurs sectionneurs modulaires avec voyant

Description :
les interrupteurs modulaires s’utilisent pour commander tous types de circuits.

Spécificités :
voyant LED de couleur orange, durée de vie 100000 heures.

Caractéristiques techniques :
courant assigné d’emploi AC 22A 230 / 400 V.

In = 16 à 32 A :
bornes IP2X,
capacité :  16 mm² fil rigide
    10 mm² fil souple

Conforme aux normes :
CEI 60947-3 
EN 60669 (16 à 63 A)   

Interrupteurs unipolaires avec voyant lumineux

Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

1 x 16 A - 230 V AC 1 1 SBB116

1 x 25 A - 230 V AC 1 1 SBB125

1 x 32 A - 230 V AC 1 1 SBB132

Interrupteurs bipolaires avec voyant lumineux

Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

2 x 16 A - 230 V AC 1 1 SBB216

2 x 25 A - 230 V AC 1 1 SBB225

2 x 32 A - 230 V AC 1 1 SBB232

SBB116

SBB225
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Auxiliaires et accessoires pour interrupteurs

Contact auxiliaire :
le contact auxiliaire est commun à toute la gamme d’interrupteurs de 16 à 125 A, 
avec ou sans voyant. La position des contacts est visible par la fenêtre d’indication.

Caractéristiques techniques :
courant assigné d’emploi AC 12A 230 V / 400 V,
capacité : 10 mm² fil rigide
 6 mm² fil souple

Capot cache-bornes / cache-vis :
ensemble permettant de protéger soit les bornes de raccordement soit les vis de 
raccordement. Compatible avec les interrupteurs de 40 à 125 A (de 80 à 125 A, 
seule la fonction cache-vis est compatible). Les cache-vis sont plombables.

Séparateur de phase :
les séparateurs de phase sont compatibles avec les interrupteurs de 40 à 125 A.

Kit dispositif de verrouillage :
permet de bloquer l’interrupteur en position ON ou OFF. Peut recevoir deux  
cadenas avec anses Ø 4,75 mm maximum.

MZN120

Désignation Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Contact auxiliaire 1 NO + 1 NF 6 A - 230 V 1/2 1 ESC080

Capot cache-bornes /cache-vis 4 MZN120

Séparateur de phase 3 MZN121

Kit dispositif de verrouillage 2 MZN175

MZN121

ESC080

MZN175
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Inverseurs modulaires

Désignation Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Inverseurs avec point zéro I-0-II 
et point commun en haut

1 x 40 A - 400 V AC 1 1 SFT140

2 x 40 A - 400 V AC 2 1 SFT240

3 x 40 A - 400 V AC 3 1 SFT340

4 x 40 A - 400 V AC 4 1 SFT440

Inverseurs avec point zéro I-0-II 
et point commun en bas

1 x 16 A - 400 V AC 1 1 SFB116

1 x 25 A - 400 V AC 1 1 SFB125

1 x 32 A - 400 V AC 1 1 SFB132

2 x 16 A - 400 V AC 2 1 SFB216

2 x 25 A - 400 V AC 2 1 SFB225

2 x 32 A - 400 V AC 2 1 SFB232

Inverseur I-II 
avec point commun en bas

1 x 16 A - 400 V AC 1 1 SFL116

1 x 25 A - 400 V AC 1 1 SFL125

1 x 32 A - 400 V AC 1 1 SFL132

2 x 16 A - 400 V AC 2 1 SFL216

2 x 25 A - 400 V AC 2 1 SFL225

2 x 32 A - 400 V AC 2 1 SFL232

Inverseurs I-II 
sans point commun

1 x 25 A - 400 V AC 1 1 SFM125

1 x 32 A - 400 V AC 1 1 SFM132

Description :
les inverseurs assurent le fonctionnement et le contrôle d’une installation 
électrique (ex. commutation entre le réseau et l’alimentation d’urgence). 
Ils sont disponibles avec ou sans point zéro. La position de l’inverseur 
est clairement indiquée sur la manette.

Caractéristiques techniques :
courant assigné d’emploi AC 22A 230 V / 400 V.

In = 16 à 40 A :
bornes IP2X,
capacité : 16 mm² fil rigide
 10 mm² fil souple

Conformes aux normes :
CEI 60947-1 
EN 60669-1 (16 à 63 A)

SFT440

SFB125

SFL216

SFM125
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Boutons-poussoirs

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf. Réf.

Boutons-poussoirs
à impulsion

16 A - 250 V~
sans voyant lumineux :
contact : 1 NO 1 12 SVN311 SVS311B
contacts : 2 NO 1 12 SVN331

contact : 1 NF 1 12 SVN321

contacts : 2 NF 1 12 SVN341

contacts : 1 NO + 1 NF 1 12 SVN351

contacts : 1 NO + 1 NF 1 12 SVN391

avec voyant lumineux :
contact : 1 NO              vert 1 12 SVN411 SVS411B
contacts : 2 NO            rouge 1 12 SVN432

contact : 1 NF               rouge 1 12 SVN422

contacts : 2 NF             vert 1 12 SVN441

Boutons-poussoirs
à accrochage (interrupteurs)

16 A - 250 V~
sans voyant lumineux :
contact : 1 NO 1 12 SVN312 SVS312B
contacts : 2 NO 1 12 SVN332

contact : 1 NF 1 12 SVN322

contacts : 2 NF 1 12 SVN342

contacts : 1 NO + 1 NF 1 12 SVN352

avec voyant lumineux :
contact : 1 NO              vert 1 12 SVN413 SVS413B
contacts : 2 NO            vert 1 12 SVN433

Boutons-poussoirs :
2 versions :
- à impulsion;
- à accrochage (interrupteurs).

Les versions à voyant lumineux sont équipées d’une led possédant 
des performances accrues : 
-  100.000 heures de fonctionnement;
- luminosité constante;
- couleur précise et lumineuse;
- design moderne;
-  consommation et échauffement quasi nuls.

Tous les boutons-poussoirs sont équipés d’un porte-étiquette transparente, rabattable.

Capacité de raccordement :
câble rigide : 0,75 à 10 mm²
câble souple : 0,75 à 6 mm²
type de bornes : à cage protégées.

Références quickconnect  :
Raccordement rapide; + passage de barre.

Capacité de raccordement :
câble rigide : 1,5 à 2,5 mm²
câble souple : 1,5 à 2,5 mm²

Conformes aux normes :
CEI 60947-5-1 et CEI 62094-1

SVN311

SVN422

SVN411

SVN391

SVN351 SVN391

touche de commande
grise

touche de commande 
grise,
sauf SVN391;
1 NO = touche verte
1 NF = touche rouge
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Voyants lumineux

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf. Réf.

Voyants lumineux
230 V~

avec led : verte 1 12 SVN121 SVS121B
avec led : rouge 1 12 SVN122 SVS122B

orange 1 12 SVN123 SVS123B

bleue 1 12 SVN124 SVS124B

incolore 1 12 SVN125 SVS125B

avec led : verte/rouge 1 12 SVN126 SVS126B
3 x rouge 1 12 SVN127 SVS127B

Voyants lumineux
12 / 48 V~
peuvent être utilisés en alternatif
et en continu

avec led : verte 1 12 SVN131 SVS131B

rouge 1 12 SVN132 SVS132B

Voyants lumineux :
disponibles avec voyants vert, rouge, orange, incolore et bleu.

Livrés avec des leds possédant des performances accrues : 
-  100.000 heures de fonctionnement;
- luminosité constante;
- couleur précise et lumineuse;
- design moderne;
-  consommation et échauffement quasi nuls.

Les voyants sont équipés de leds d’une puissance de 0,8 W maxi.

Tous les voyants sont équipés d’un porte-étiquette transparente, rabattable.

Capacité de raccordement :
câble rigide : 0,75 à 10 mm²
câble souple : 0,75 à 6 mm²

Type de bornes : à cage protégées.

Références quickconnect  :
Raccordement rapide + passage de rail.

Capacité de raccordement :
câble rigide : 1,5 à 2,5 mm²
câble souple : 1,5 à 2,5 mm²

Conformes à la norme :
CEI 62094-1

SVN121

SVN122

SVN123

SVN124

SVN125
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises modulaires 16 A et éclairage de secours

Prises de courant 16 A :
boîtier modulaire pour montage dans coffrets et armoires de distribution.

Capacité de raccordement :
prises de courant à connexion rapide :
- minimum 2 x 1 mm² rigide
- maximum 2 x 2,5 mm² rigide 

prises de courant à vis :
- 10 mm² rigide
- 6 mm² souple

Conformes aux normes : 
NFC 61-314 et CEI 884-1 

Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

bipolaire + terre avec alvéoles protégées 2 ½ 1 SNS216

bipolaire + terre avec alvéoles protégées 
et voyant de présence tension

2 ½ 1 SNS316

SN216

SNS316

Prises de courant 16 A
à connexion rapide quickconnect 230 V~ quickconnect   

Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

bipolaire + terre avec alvéoles protégées 2 ½ 1 SN216

bipolaire + terre avec alvéoles protégées 
et voyant de présence tension

2 ½ 1 SN316

Prises de courant 16 A
à vis 230 V~                            

EE960

Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

alimentation :
230 V~ 50 / 60 Hz

autonomie : 1 h 30
durée de vie : 500 cycles
interrupteur marche / arrêt

4 1 EE960

Lampe de secours débrochable
fait office de mini lampe de poche rechargeable
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Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Inverseur unipolaire 1 contact NO - NF
20 A - 400 V~
sans rappel à zéro

3 1 SK600

Inverseur bipolaire 2 contacts NO - NF
20 A - 400 V~
rappel à zéro

3 1 SK601

Commutateur de voltmètre
7 positions

20 A - 400 V~
pour réseau triphasé avec neutre
3 lectures entre phase
3 lectures entre phase et neutre
avec position 0

3 1 SK602

Commutateur d’ampèremètre
4 positions

20 A - 400 V~
pour réseau triphasé avec neutre
lecture par phase avec point zéro 

nécessite l’utilisation de transformateur 
d’intensité (T.I.), 
  voir page 6.19

3 1 SK603

Commutateur à gradins 20 A - 400 V~
4 directions + 0

3 1 SK604

Interrupteur à clé 10 A - 400 V~ 3 1 SK606

Set de 2 clés de rechange
pour commutateur SK606

2 SK001

Commutateurs à galettes de contacts actionnés par cames.
Ils permettent de commuter des circuits de mesure.

Capacité de raccordement :
- 1,5 à 10 mm² rigide
- 1 à 6 mm² souple

 Conformes aux normes :
 EN 60947-3
 CEI 947-3

215 731

62

0

SK 601

3
3 75

42

2

1
1

0

SK 604

31

42

11

0

0

SK 606

2131

2

0

SK 600

SK600

SK602

SK603

SK606
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Voltmètres, ampèremètres, compteurs d‘heures

Voltmètres analogiques et digitaux :
pour le contrôle de la tension, en locaux domestiques et professionnels :  
-  pour réseau monophasé : branchement direct;
-  pour réseau triphasé : branchement par commutateur de voltmètre SK602.

Ampèremètres analogiques :
pour le contrôle de l’intensité en ligne, en locaux domestiques et professionnels :
-  lecture à travers un transformateur d’intensité x / 5 A;
-  pour réseau triphasé : 

branchement par commutateur d’ampèremètre SK603.

Ampèremètres digitaux :
pour le contrôle de l’intensité en ligne, en locaux domestiques et professionnels :
-  lecture directe ou par transformateur d’intensité x / 5 A;
-  pour réseau triphasé, branchement par commutateur d’ampèremètre SK603. 

Désignation Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Voltmètre analogique 0 - 500 V 4 1 SM500

Voltmètre digital 0 - 500 V 4 1 SM501

Ampèremètres analogiques

lecture directe : 0 - 5 A 4 1 SM005

0 - 15 A 4 1 SM015

0 - 30 A 4 1 SM030

lecture indirecte :
ampèremètre + T.I. (non inclus)

  voir page 6.19

0 - 50 A 4 1 SM050

0 - 100 A 4 1 SM100

0 - 150 A 4 1 SM150

0 - 250 A 4 1 SM250

0 - 400 A 4 1 SM400

0 - 600 A 4 1 SM600

Ampèremètres digitaux

lecture directe 0 - 20 A 4 1 SM020

lecture indirecte
ampèremètre + T.I. (non inclus)

 voir page 6.19

0 - 150 A 4 1 SM151

0 - 400 A 4 1 SM401

0 - 600 A 4 1 SM601

Set pour montage de
l‘appareillage modulaire
sur porte (max. 4 modules)
compatible avec nos armoires
univers IP4 et IP5 ainsi 
qu‘avec nos armoires quadro

largeur de perçage : 84 mm
hauteur de perçage : 46 mm
épaisseur max. de la porte : 2 mm

1 SM002

Compteur d’heures
Il permet de totaliser les heures
de fonctionnement d’appareils
électriques.

tension d’alimentation :
230 V~ 50 Hz
Le branchement s’effectue 
en parallèle sur la commande 
du récepteur (bobine 
du contacteur).

2 1 EC100

SM500

SM020

SM002

EC100
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Transformateurs, sonneries, ronfleurs

Transformateurs de sécurité
230 V / 12 - 24 V~
50 - 60 Hz

Transformateurs :
les transformateurs assurent une séparation électrique entre le circuit primaire 
et le circuit secondaire. Ils délivrent une très basse tension de sécurité ≤ 24 V~.
Les transformateurs de sécurité et de sonneries sont résistants aux courts-circuits 
au secondaire.

Capacité de raccordement :
- 6 mm² fil rigide
- 4 mm² fil souple
Raccordement par bornes à cage protégées.

Sonneries, ronfleurs :  
niveaux sonores :
- sonneries : 85 dBA
- ronfleurs : 78 dBA

Capacité de raccordement :
- 6 mm² fil rigide
- 4 mm² fil souple
Livrés sans cache-bornes.  

Température de fonctionnement :
-20 °C à +35 °C
sauf sonneries et ronfleurs :
-10 °C à +40 °C

Conforme au norme : EN 61558
 
  Caractéristiques techniques, voir page 6.44

Caractéristiques Larg. en  z 17,5 mm Emb. Réf.

16 VA 4 1 ST313
25 VA 4 1 ST312
40 VA 4 1 ST314
63 VA 4 1 ST315

Transformateurs de sonneries
230 V / 8 - 12 V~
50 - 60 Hz

Caractéristiques Larg. en  z 17,5 mm Emb. Réf.

4 VA 2 6 ST301
8 VA 2 6 ST303
16 VA 3 1 ST305

Cache-bornes

Caractéristiques Emb. Réf.

pour ST301, ST303 2 ST010

Cache-bornes

Caractéristiques Emb. Réf.

pour ST305 2 ST011

Sonneries
50 - 60 Hz

Caractéristiques Larg. en  z 17,5 mm Emb. Réf.

8 - 12 V~ 5 VA 1 12 SU212

230 V~ 6,5 VA 1 12 SU213

Ronfleurs
50 - 60 Hz

Caractéristiques Larg. en  z 17,5 mm Emb. Réf.

8 - 12 V~ 4 VA 1 12 SU214

230 V~ 6,5 VA 1 12 SU215

ST313

ST301

SU214

SU212
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Transformateurs d'intensité fermés

Les transformateurs d’intensité sont utilisés en association avec des centrales de 
mesure, des compteurs d’énergie et les ampèremètres analogiques et digitaux.

Ils délivrent au secondaire un courant  (0 - 5 A) proportionnel au courant primaire 
mesuré.

Montage :
- montage sur barre de cuivre ou câble;
- possibilité de montage avec adaptateur sur rail DIN.

Capacité de raccordement :
- 6 mm² fil rigide;
- 4 mm² fil souple

Conforme à la norme :
EN/CEI 60444-1

  Caractéristiques techniques, voir page 6.45

Désignation Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Transformateurs d’intensité T.I.
(pour câble ø 20 mm ou barres
20 x 10, 15 x 15 mm) 
géométrie BG213

50 / 5 A 3 ½ 1 SRA00505

Transformateurs d’intensité T.I.
(pour câble ø 28 mm ou barres
30 x 10, 25 x 15, 20 x 20 mm) 
géométrie BG113

100 / 5 A 3 1 SRA01005

150 / 5 A 3 1 SRA01505

200 / 5 A 3 1 SRA02005

250 / 5 A 3 1 SRA02505

Transformateurs d’intensité T.I.
(pour câble ø 28 mm ou barres
40 x 12 mm) 
géométrie BG413

300 / 5 A 3 ½ 1 SRI03005

Transformateurs d’intensité T.I.
(pour câble ø 28 mm ou barres
30 x 10, 25 x 15, 20 x 20 mm) 
géométrie BG113

400 / 5 A 3 1 SRC04005

600 / 5 A 3 1 SRC06005

Transformateurs d’intensité T.I.
(pour câble ø 45 mm ou barres
60 x 10, 50 x 30 mm) 
géométrie BG613

800 / 5 A 5 1 SRD08005

1000 / 5 A 5 1 SRD10005

1500 / 5 A 5 1 SRD15005

Transformateurs d’intensité T.I.
(pour câble ø 60 mm ou barres
80 x 10, 60 x 30 mm) 
géométrie BG814

2000 / 5 A 6 1 SRE20005

Accessoire de fixation pour montage sur rail DIN
des T.I. de géométrie BG113, 
BG213 et BG413

1 36555-0220

SRE20005

36555-0220

SRD08005

SRI03005

SRA01505

SRA00505
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Transformateurs d'intensité ouvrants

Des transformateurs d'intensité ouvrants (split-core) apportent une simplicité  
d'installation plus élevée par rapport aux transformateurs de courants fermés. 
Ils peuvent se rajouter facilement dans une extension de l'installation, sans devoir 
déconnecter les câbles. Ils garantissent une continuité et sont particulièrement 
adaptés pour la mesure des départs en tête d'installation. 
Disposant d'un ratio de transformateur de XA/5A, ils sont compatibles avec 
l'ensemble des compteurs indirects et centrales de mesure fonctionnant avec 
des transformateurs d'intensité.

Sécurité renforcée : grâce au montage d'un petit pontage de sécurité livré avec le 
transformateur, l'installation peut se faire en toute sécurité. Une fois que ce pontage 
a été enlevé, le transformateur d'intensité fonctionnera. 

Le sens du courant est indiqué sur le transformateur par une flèche. 
Les transformateurs d'intensité ouvrants sont précâblés par le côté sécondaire et 
les fils mesurent 1,5 ou 2 m de long (selon quel type), garantissant une mesure 
précise.

Montage : (accessoires de montage livrés avec)
- fixation sur câble à l'aide de 2 pinces de serrage
- montage sur rail DIN à l'aide d'un adaptateur
- montage sur plaque de montage à l'aide de 2 pattes de fixation

  Caractéristiques techniques, voir page 6.46

SRT00635A

Désignation Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Transformateurs d'intensité T.I.
(pour câble max. Ø 18,5 mm;
long. du câble sécondaire : 1,5 m)

63 / 5 A 2,5 1  SRT00635A

80 / 5 A 2,5 1  SRT00805A

100 / 5 A 2,5 1  SRT01005A

Transformateurs d'intensité  T.I.
(pour câble max. Ø 18,5 mm;
long. du câble sécondaire : 2 m)

125 / 5 A 2,5 1  SRT01255A

160 / 5 A 2,5 1  SRT01605A

200 / 5 A 2,5 1  SRT02005A

250 / 5 A 2,5 1  SRT02505A

Transformateurs d'intensité T.I. 
(pour câble max. Ø 28,5 mm;
long. du câble sécondaire  : 2 m)

400 / 5 A 2,5 1  SRT04005B

500 / 5 A 2,5 1  SRT05005B 

attention : prévoir de la 
place supplémentaire 
pour le câble sortant 
du T.I.



witty park

Sécurité,
qualité,

design.
witty park,
bornes de charge dédiées
aux applications tertiaires.

hager.be
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EC700
(avec affichage en 
local de l'énergie 
consommée) 
Max. 7 entrées 
impulsionnelles
page 6.30

ECP140D
page 6.28

ECP180D
page 6.28

ECP180T
page 6.28

ECP380D
page 6.29

ECP310D
page 6.29

Débimètre
Calorimètre

ECP300C
page 6.29

ECR140D
page 6.28

ECR180D
ECA180D
page 6.28

ECR180T
ECA180T
page 6.28

ECR380D
ECA380D
page 6.29

ECR310D
ECA310D
page 6.29

ECR300C
ECA300C
page 6.29

ECM140D
page 6.28

ECM180D
page 6.28

ECM180T
page 6.28

ECM380D
page 6.29

ECM310D
page 6.29

ECM300C
page 6.29

TXF121
page 6.28 
et 6.29

Protocole de  
communication M-bus

Autre protocole de communication

Protocole de  
communication KNX TP

Sorties impulsionnelles

Concentrateur  
d’impulsions Compteurs d’énergie

Direct  
3 x 80 A

Via TI 
6000 / 5 A

Gaz, eau 
calorie, ...

Compteurs d’énergie  
monophasés (MID)

Compteurs d’énergie 
triphasés (MID)

Autres 
Compteurs

Direct  
125 A

+

Direct  
40 A

Direct  
80 A

Direct  
80 A

Compteurs d'énergie et centrales de mesure
Synoptique pour la mesure de l'énergie dans les bâtiments tertiaires
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Compteurs d'énergie et centrales de mesure
Synoptique pour la mesure de l'énergie dans les bâtiments tertiaires

SM101C
page 6.30

SM103E
page 6.31

SM211
page 6.32

SM102E
page 6.31

SM214
page 6.32

SM103E
page 6.31

SM103E
page 6.31

SM213
page 6.32

SM210
page 6.32

Webserver Hager

ou

P
ro

to
co

le
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e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
IP

Centrales de mesures

Via T.I. 
avec analyse de réseau Via T.I.

Via T.I.  
pages 6.45 et 6.46

Modulaire Encastrable
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Comptage 
simple ou évolué

Des solutions de comptage complètes pour réaliser vos
mesures, à tous les niveaux de votre installation électrique.
Le comptage direct ou indirect, les différentes types  

de communication : impulsionnel, Modbus RS485,  
M-BUS ou en KNX.

Les avantages pour vous :

 - Compteurs lecture directe ou indirecte.

 - Certifié MID de série (sauf ECN140D et ECx180T).

 - Comptage évolué et surveillance de l’énergie avec 
agardio.manager. Les compteurs sont pré-adressés 
pour une intégration aisée dans agardio.manager.

 - Une interface KNX pour toute la gamme, sauf ( ECM140D 
et ECR140D).

 - Capot plombable livré de série avec sa sécurité.

Caractéristiques techniques :

 - Monophasé : 40, 80 A en lecture directe.

 - Triphasé : 80 et 125 A en lecture directe, 
comptage indirect via T.I.

 - Types de communication : impulsionnel, 
M-Bus, Modbus et KNX

 - Fonctions de base sur tous les compteurs : 
énergie et puissance active/reactive; 
tension; intensité; facteur de puissance; 
fréquences; remise à zéro du compteur partiel.



 6.25

C
om

m
an

d
e,

 
si

gn
al

is
at

io
n

Des menus simples 
et intuitifs

Tous les compteurs sont
certifiés MID
Une nécessité pour faire  
la facturation.

Comptage évolué
La relève et affichage 
des paramètres 
de la qualité de l’énergie 
en plus des données 
de comptage simple.

Une gamme de centrales 
de mesure 
Pour mesurer les harmoniques 
en tension et en intensité.

05
Une palette complète des  
transformateurs d'intensité 
ouvrants et fermés 
Pour comptage indirect.

Expert tips

03 040201

06
agardio.manager, un 
serveur de surveillance 
de l’énergie 
Qui permet d’exploiter vos 
données via Modbus.

07
Câbles Modbus avec  
connecteurs RJ45 
Prêts à l’emploi entre les 
compteurs et le serveur 
agardio.manager.

08
Différentes types  
de communication :
impulsionnel; M-Bus;  
Modbus RS485 et KNX.

agardio
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Panorama de la gamme

Référence ECx140D ECx180D ECx180T

Critères de sélection
Connexion Mono. 40 A direct Mono. 80 A direct Mono. 80 A direct (3 voies)
Tension d'alimentation 230 V AC 230 V AC 230 V AC
Courant maximum Imax 40 A 80 A 3 x 80 A
Classe de précision active // réactive Cl.1 / Cl.B Cl.1 / Cl.B // Cl.2 Cl.1 / Cl.B // Cl.2
Calibre de transformateur maximum admissible - - -
Certification MID,  
obligatoire pour l'utilisation  en refacturation

MID (sauf sur ECN140D) MID -

Connectivité

Sans communication • (ECN140D) - -
Communication impulsionnelle • (ECP140D) • (ECP180D) • (ECP180T)
Communication série M-Bus • (ECM140D) • (ECM180D) • (ECM180T)
Communication série Modbus RS485 (RTU) • (ECR140D) • (ECR180D) • (ECR180T)
Communication Modbus agardio - • (ECA180D) • (ECA180T)

Fonctions et valeurs relevées par le produit

Intensité • (sauf sur ECN140D) • •
Tension • (sauf sur ECN140D) • •
Facteur de puissance • (sauf sur ECN140D) • •
Fréquence • (sauf sur ECN140D) • •
Puissance active • (sauf sur ECN140D) • •
Puissance apparente • •
Puissance réactive • •
Energie active • • •
Energie apparente
Energie réactive • •
Remise à zéro des mesures  
de consommation partielle

• •

Import/export d'énergie • (sauf sur ECN140D) • •
Contrôle du tarif • •
Nombre de tarifs gérés par :   
entrée physique / comm.

ECN = 0 tarif
ECM = 2 tarifs
ECR = 8 tarifs

jusqu'à 8 selon version jusqu‘à 4 selon version

Valeur d'instrumentation • • •
Fonction E/S • (sauf sur ECN140D) • (selon version) •
Fonction E/S configurable • (selon version) •
Contrôle du tarif par entrée physique • (ECA180D) •
Contrôle du tarif par système de communication • (selon version) • (selon version) • (selon version)
Sauvegarde par mémoire interne • • •
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

ECx380D ECx310D ECx300C

Triphasé 80 A direct Triphasé 125 A direct Triphasé via T.I.
400 V AC 400 V AC 400 V AC
80 A 125 A 5 A
Cl.1 / Cl.B // Cl.2 Cl.1 / Cl.B // Cl.2 Cl.1 / Cl.B // Cl.2

- - 6000
MID MID MID

- - -
• (ECP380D) • (ECP310D) • (ECP300C)
• (ECM380D) • (ECM310D) • (ECM300C)
• (ECR380D) • (ECR310D) • (ECR300C)
• (ECA380D) • (ECA310D) • (ECA300C)

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •
• • •

• • •
• • •

jusqu'à 8 selon version jusqu'à 8 selon version jusqu'à 8 selon version

• • •
• • •
• • •
• • •

• (selon version) • (selon version) • (selon version)
• • •
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Compteurs d'énergie monophasés

- Compteurs monophasés 40, 80 A en lecture directe.
- Certifiés MID de série (sauf la réf. ECN140D et les réf. ECx180T).
- Permet de faire du comptage évolué sur les sous-départs et les départs directs.
-  Les compteurs ECx180T :  

1 compteur pour 3 départs monophasés 80 A max.

Fonctions de base 40 et 80 A :
- énergie active,
- puissance active,
- tension,
- intensité,
- facteur de puissance.

Fonctions de base 3 x 80 A :
- énergie active / réactive,
- puissance active / réactive,
- tension,
- intensité,
- facteur de puissance,
- remise à zéro du compteur partiel.

Les compteurs d’énergie sont disponibles avec un large panel de communication :
impulsion / Modbus / M-BUS / KNX.

Interface KNX :
- communication IR avec les compteurs,
- compatible avec ETS et easy,
- compatible avec tous les compteurs sauf ECM140D et ECR140D.

Important :
- dans les applications monophasées Modbus, commander la résistance  
  SMC120R séparément.

  Caractéristiques techniques :

Désignation Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Réf.

Compteurs monophasés,
40 A, comptage direct

40 A sans communication 1 ECN140D

40 A impulsionnelle 1 ECP140D

40 A M-Bus 1 ECM140D

40 A Modbus 1 ECR140D

Compteurs monophasés,
80 A, comptage direct

80 A impulsionnelle 2 ECP180D

80 A M-Bus 2 ECM180D

80 A Modbus 2 ECR180D

80 A Modbus.agardio 2 ECA180D

Compteurs monophasés,
80 A, 3 voies, 
comptage direct

80 A impulsionnelle 4 ECP180T

80 A M-Bus 4 ECM180T

80 A Modbus 4 ECR180T

80 A Modbus.agardio 4 ECA180T

Interface KNX compatible avec toute la gamme
de compteurs
(sauf ECM140D et ECR140D)

1 TXF121

ECR180D

ECP140D

TXF121

ECP180D
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Compteurs d'énergie triphasés

- Compteurs triphasés 80 A et 125 A en lecture directe.
- Compteurs triphasés en lecture indirecte via T.I.
- Certifiés MID de série.
- Permet de faire du comptage évolué sur les sous-départs et les départs directs.

Fonctions de base :
- énergie active / réactive,
- puissance active / réactive / apparente,
- tension,
- intensité,
- facteur de puissance,
- remise à zéro du compteur partiel.

La sauvegarde de données dans la mémoire interne permet d‘assurer  
une continuité des informations, même après une coupure réseau.

Les compteurs d‘énergie sont disponibles avec un large panel de communication :
impulsion / Modbus / M-BUS / KNX.

Interface KNX :
- communication IR avec les compteurs,
- compatible avec ETS et easy.

Important :
- la résistance est intégrée dans les compteurs Modbus triphasés,
- la présence du neutre est obligatoire.

  Caractéristiques techniques :

Désignation Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Réf.

Compteurs triphasés MID,
80 A, comptage direct

80 A impulsionnelle 4 ECP380D

80 A M-Bus 4 ECM380D

80 A Modbus 4 ECR380D

80 A Modbus.agardio 4 ECA380D

Compteurs triphasés MID,
125 A, comptage direct

125 A impulsionnelle 6 ECP310D

125 A M-Bus 6 ECM310D

125 A Modbus 6 ECR310D

125 A Modbus.agardio 6 ECA310D

Compteurs triphasés MID,
comptage indirect via T.I.

1 / 5 A impulsionnelle 4 ECP300C

1 / 5 A M-Bus 4 ECM300C

1 / 5 A Modbus 4 ECR300C

1 / 5 A Modbus.agardio 4 ECA300C

Interface KNX compatible avec toute la gamme
de compteurs triphasés

1 TXF121

ECP310D

ECM380D

TXF121

ECP300C
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Centrales de mesure modulaires, concentrateur d’impulsions

Centrales de mesure modulaires :
pour la surveillance du réseau électrique triphasé (avec ou sans neutre) 
et monophasé.

Raccordées à des transformateurs d’intensité (non livrés), elles permettent 
de mesurer et d’afficher diverses grandeurs électriques. Pour les applications 
de surveillance d’un groupe électrogène, elles permettent la mesure 
de la fréquence et du temps de fonctionnement du groupe.

Version « évoluée » SM101E :
-  courants par phase et neutre instantanés et maximum,
-  tensions instantanées simples et composées,
- fréquence instantanée,
-  puissance instantanée (active, réactive, apparente) par phase,
-  puissance totale, (active, réactive, apparente) instantanée et maximum,
- compteur d’heures,
- rétroéclairage blanc,
- LCD 3 lignes x 4 digits.

Version « communicante » SM101C :
mêmes mesures que la centrale SM101E avec en plus :
-  taux de distorsion harmonique (THD) des tensions et courants jusqu’au rang 51;
-  comptage d’énergie active et réactive;
-  mesure de la température interne.

Concentrateur d’impulsions :
il centralise et mémorise les impulsions ou les signaux logiques en sortie des 
compteurs électriques, gaz, fioul, eau ou des centrales de mesure afin de :
-  les transmettre via la sortie de communication RS485;
-  visualiser un grand nombre d’éléments sur l’afficheur local;
-  générer des alarmes sur événement;
- rétroéclairage blanc;
- LCD 4 lignes.

  Caractéristiques techniques pour centrale de mesure modulaire :
   Caractéristiques techniques pour concentrateur d’impulsions :

Caractéristiques Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Centrales de mesure modulaires
multi-mesures (tension, intensité 
fréquence, puissances, heures)

version «évoluée» 4 1 SM101E

version communiquante
- liaison RS485 protocole
  JBUS / MODBUS

4 1 SM101C

Concentrateur d’impulsions - 7 entrées numériques
   (impulsion ou signal logique)
- liaison RS485 protocole
   JBUS / MODBUS
- 1 sortie logique (alarme, contact,  
   temporisation)
- comptage partiel ou total
- comptage journalier, hebdomadaire
   ou mensuel

4 1 EC700

SM101C

EC700
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Centrales de mesure

Centrales de mesure : 
les centrales de mesure sont utilisées pour la surveillance et l’analyse des réseaux 
électriques monophasés et triphasés avec ou sans neutre afin de mener à bien les 
projets d’efficacité énergétique.

Tous ces produits possèdent un affichage digital LCD et bénéficie de la fonction 
de correction d’erreurs des transformateurs d’intensité. 

Raccordées à des transformateurs d’intensité (non fournis), les centrales 
de mesure permettent d’effectuer les mesures de diverses grandeurs électriques 
en valeur efficace vraie (TRMS).

Montage possible sur les portes des armoires univers et quadro.

Conformes aux normes :
CEI 61 557-12
CEI 62053-22 classe 0,5
CEI 62053-23 classe 2

  Caractéristiques techniques :

Caractéristiques Emb. Réf.

- courants par phase et neutre instantanés et maximum
- tensions instantanées simples et composées
- fréquence instantanée
- puissance active et réactive positive totale
- puissance apparente totale
- facteur de puissance instantané avec indication inductive ou capacitive
- taux de distorsion harmonique (THD) des tensions et courants jusqu’au rang 51
- comptage d’énergie active et d’énergie réactive
- compteur d’heure programmable

1 SM102E

SM103E

SM102E

Centrale de mesure

Caractéristiques Emb. Réf.

- mêmes mesures que la centrale SM102E 
   mais avec en plus les mesures en valeurs moyennes
- puissances actives et réactives sur 4 quadrants
- taux de distorsion harmonique (THD) des tensions et courants jusqu’au rang 51
- comptage d’énergie active et d’énergie réactive sur 4 quadrants
- comptage d’énergie apparente
- compteur d’heure programmable

1 SM103E

Centrale de mesure et d’analyse de réseau
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Modules pour les centrales de mesure

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Les modules sont directement clipsés sur les centrales de mesure SM103E 
(ou SM102E suivant le type). 

Les modules sont disponibles avec différentes fonctions : modules de sortie 
impulsionnelle, d’entrée/sortie, de sortie analogique, mémoire, de température, 
de communication.

   Caractéristiques techniques :

SM200

SM203

SM204

SM205

SM211

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Modules de sortie
impulsionnelle
pour centrale SM102E

pour centrale SM102E
1 sortie configurable
(kWh, kvarh, kVah)

1 SM200

pour centrale SM103E
2 sorties configurables
(kWh, kvarh, kVah)

1 SM201

Module d’entrée/sortie
(3 modules max. par centrale)

pour centrale SM103E
2 sorties configurables sur diverses mesures 
et commande à distance

1 SM202

Module de sortie analogique
(2 modules max. par centrale)

pour centrale SM103E
2 sorties configurables sur diverses mesures

1 SM203

Module mémoire pour centrale SM103E
mémorisation :
- des puissances P et Q sur 62 j.
- 10 dernières alarmes
- valeurs min., max. des tensions, courants, fréquences (U, I, F)
- valeurs moyennes tensions et fréquences (U et F)

1 SM204

Module de température pour centrale SM103E
indications des températures :
- interne et 3 températures externe

1 SM205

Module de communication
JBUS / MODBUS

pour centrale SM102E 1 SM210

pour centrale SM103E 1 SM211

Module Ethernet
protocole JBUS / MODBUS

pour centrale SM103E
webserver pour la surveillance, configuration et visualisation

1 SM213

Module Ethernet 
liaison série RS485
protocole JBUS / MODBUS

pour centrale SM103E
webserver pour la surveillance, configuration et visualisation

1 SM214
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Comptez, 
communiquez,  
optimisez

Bâtiments tertiaires
Solutions de comptage



 6.34

Mettez à disposition  
les informations  
de comptage

Compteur d’énergie
pages 6.22 à 6.29

24 V 
Tension 
d’alimentation

Centrale de mesure 
modulaire page 6.30

Centrale de mesure 
non-modulaire
page 6.31

Serveur de surveillance  
de l’énergie (Modbus Master) : 
agardio.manager page 6.36

Boîtier 
moulé h3+
page 5.02
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Wifi

agardio.manager, l’outil Hager  
de supervision de vos consommations. 
-  Il permet de centraliser les données de comptage.
-  De mettre à disposition d’une manière simple  

et lisible les consommations du bâtiment ainsi  
que les paramètres de qualité du réseau.

-  Il alerte sur les dépassements des paramètres.
-  Il affiche les tendances de consommation et le coût 

énergétique du bâtiment.

Serveur de surveillance  
de l’énergie (Modbus Master) : 
agardio.manager page 6.36

Navigateur 
internet
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agardio.manager et accessoires

Désignation Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Réf.

Serveur de données
multi-énergies + Micro-SDH

- 2 entrées digitales
  (pour compteurs impulsionnels)
- 2 entrées analogues 4 - 20 mA
- connexion pour capteur de température
- 1 contact libre potentiel (alarme)
- alarme par e-mail
- sortie analogue 0 - 10 V
- nombre d’adresses Modbus RS485 max. : 31

6 HTG411H

HTG911H

HTG411H

Webserveur agardio.manager

Désignation Caractéristiques Larg. en z 17,5 mm Réf.

Alimentation 24 V DC - tension d’alimentation : 230 V~
- tension de sortie : 24 V DC
- fréquence : 50 - 60 HZ
- courant de sortie : 0…2,5 A
- puissance nominale : 60 W
- connexion :   fil rigide 0,75 mm² - 2,5 mm² 

fil souple 1 mm² - 2,5 mm²

4 HTG911H

Alimentation

HTG450H

Désignation Réf.

Carte Micro-SD industrielle 4 Go HTG450H

Carte USB

HTG457H

Désignation Réf.

Adaptateur USB vers Ethernet RJ45 HTG457H

Convertisseur USB

HTG460H
Désignation Réf.

Adaptateur USB vers Wifi HTG460H

Dongle Wifi

HTG467H
Désignation Réf.

Résistance term. Modbus RTU 120 Ohm SMC120R

Résistance term. Modbus RTU 120 Ohm 
RJ45

HTG467H

Résistance de fin de lignes Modbus



 6.37

C
om

m
an

d
e,

 
si

gn
al

is
at

io
n

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

agardio.manager et accessoires

Désignation Réf.

Capteur de température PT100 avec fixation HTG445H

HTG911H

HTG445H

Capteur de température

Désignation Réf.

Câble Modbus 1 x RJ45 + fil de terre / 3 m HTG465H

Câble Modbus 2 x RJ45 + fil de terre / 1 m HTG471H

Câble Modbus 2 x RJ45 + fil de terre / 2 m HTG472H

Câble Modbus 2 x RJ45 + fil de terre / 3 m HTG474H

Câble Modbus (raccordement départ du Modbus)

HTG484H

Désignation Réf.

Câble Modbus 2 x RJ45 / 0,2 m HTG480H

Câble Modbus 2 x RJ45 / 1 m HTG481H

Câble Modbus 2 x RJ45 / 2 m HTG482H

Câble Modbus 2 x RJ45 / 5 m HTG484H

Câble Modbus 25 m  HTG485H

Câble Modbus (raccordement entre produits)



 6.38 Sous réserve de modifications techniques 

Télérupteurs :
caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques EPN510
EPS510
EPN515
EPN520
EPS520

EPN501
EPS501
EPN503
EPN526
EPS526

EPN513
EPS513
EPN518
EPN524
EPS524

EPN511
EPS511
EPN519
EPN521
EPS521

EPN525
EPN540
EPN546

EPN548 EPN528
EPN541

commande en AC
tension 230 V 48 V 24 V 12 V 230 V 48 V 24 V
tolérance + 10 / - 20 %
fréquence 50 / 60 Hz
consommation à l’appel 25 VA 55 VA
commande en DC
tension 110 V 24 V 12 V - 110 V 24 V 12 V
tolérance + 10 / - 20 %
consommation 12 W 25 W
charge nominale AC 1 16 A
tension d’emploi 250 V AC 400 V AC
endurance électrique (cosϕ = 1) 150 000 manoeuvres
endurance mécanique 500 000 manoeuvres
puissance dissipée par contact 1,2 W
durée mini de l’impulsion de commande 50 ms
durée maxi de mise sous tension 1 heure
courant de repos 6 mA   (avec C = 20 μF, en parallèle : 100 mA)
IP 20
température : de fonctionnement / stockage -5 °C à +40 °C / -40 °C à +80 °C
raccordement : souple / rigide 6 mm² / 10 mm²

Conseils d’utilisation :
le tableau ci-dessous indique le nombre de lampes pouvant être raccordées à chaque pôle d’un télérupteur sur un circuit 230 V / 50 Hz.
La première valeur indique le nombre de lampes pour les télérupteurs standards et la deuxième pour les télérupteurs électroniques  
(EP450, EPN410, EPS410B, EPS450B).

Lampes à incandescence
filament de tungstène 
et halogènes 230 V :

puissance 40 W 60 W 75 W 100 W 150 W 200 W 300 W 500 W 1000 W
nbre max. 45/25 30/16 24/13 18/10 12/6 9/5 5/3 3/2 2/1

halogènes TBT (12 ou 24 V) 
avec transformateur électronique :

puissance 20 W 50 W 75 W 100 W 150 W 300 W
nbre max. 70/50 28/20 19/13 14/10 9/6 3/3

Tubes fluorescents
simples avec starter, 
non compensés :

puissance 15 W 18 W 30 W 36 W 58 W
nbre max. 29/38 25/32 25/18 24/16 14/10

simples avec starter, 
compensés en parallèle :

puissance 15 W 18 W 30 W 36 W 58 W
nbre max. 27/19 27/16 25/9 25/8 16/5
C total max (a) 121 μF 121 μF 112 μF 112 μF 72 μF

duos avec starter, 
compensés série :

puissance 2 x 18 W 2 x 20 W 2 x 36 W 2 x 40 W 2 x 58 W 2 x 65 W
nbre max. 40/7 40/7 22/4 22/4 12/2 12/2
C total max (a) 2,7 μF 2,7 μF 3,4 μF 3,4 μF 5,3 μF 5,3 μF

simples avec ballast électronique : puissance 18 W 36 W 58 W
nbre max. 30/14 26/7 15/4

doubles avec ballast électronique : puissance 2 x 18 W 2 x 36 W 2 x 58 W
nbre max. 15/7 13/4 8/2

fluos compacts avec ballast électro-
magnétique, sans compensation :

puissance 7 W 10 W 18 W 26 W
nbre max. 50/15 45/11 40/6 25/4

fluos compacts avec alimentation 
électronique incorporée :

puissance 11 W 15 W 20 W 23 W
nbre max. 80/20 60/15 50/11 40/10

Lampes à décharge
mercure haute pression, 
sans compensation :

puissance 50 W 80 W 125 W 250 W 400 W
nbre max. 11 9 7 3 2

mercure haute pression 
avec compensation parallèle :

puissance 50 W 8 W 125 W 250 W 400 W
nbre max. 9 8 6 3 2
C total max (a) 63 μF 56 μF 60 μF 54 μF 50 μF

mixtes : puissance 100 W 160 W 250 W 400 W
nbre max. 9 6 3 2

vapeur de sodium haute pression ou 
iodures métalliques, sans compensation :

puissance 100 W 160 W 250 W 400 W
nbre max. 9 6 3 2

vapeur de sodium haute pression 
ou iodures métalliques, 
avec compensation :

puissance 70 W 150 W 250 W 400 W
nbre max. 5 3 2 1
C total max (a) 60 μF 54 μF 64 μF 50 μF

(a) : capacité maximum à ne pas dépasser
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Sous réserve de modifications techniques

Contacteurs et relais : 
caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques
description contacteurs modulaires contact auxiliaire
norme CEI 61095

type relais de 
commande

contacteur relais de 
commande

contacteur contacteur contacteur contacteur

nombre de modules 1 2 3 ½
courant thermique Ith (40 °C) 16 A 25 A 16 A 25 A 40 A 63 A 6 A
fréquence de fonctionnement 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
tension assignée d‘isolement (Ui) 250 V 250 V 440 V 440 V 440 V 440 V 250 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV
degré de protection 2 2 2 2 2 2 2
 
Courants assignés d‘emploi Ie (A) et puissance (kW)

AC 1 / AC 7a
courants assignés Ie 16 A 25 A 16 A 25 A 40 A 63 A -
puissances 230 V
 400 V

3 kW 4,6 kW 3 kW 4,6 kW 7,3 kW 11,6 kW -

- - 8,9 KW 13,8 kW 22 kW 35 kW -

AC 3 / AC 7b
courants assignés Ie 5,5 A 8,5 A 5,5 A 8,5 A 25 A 32 A -
puissances 230 V
 400 V

570 W 880 W 570 W 880 W 2,6 W 3,3 W -

- - 1,7 kW 2,6 kW 7,8 kW 10 kW -

AC 12 courant assigné Ie @ 230 V - - - - - - 6 A
AC 15 courant assigné Ie @ 230 V - - - - - - 2 A
 
Endurance mécanique et électrique
endurance mécanique nbre de manoeuvres 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
endurance électrique @ Ie nbre de manoeuvres
AC 7a (AC 12 pour contact aux.)

60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Puissance dissipée
puissance dissipée par pôle 1 W 1,5 W 1 W 1,5 W 3,2 W 5 W 0,4 W

Système magnétique pour les contacteurs "éco" et "classiques"
consommation d‘appel 10,7 VA 10,7 VA 21 VA 21 VA 60 VA 60 VA -
consommation de la bobine 2,9 VA 2,9 VA 3,4 VA 3,4 VA 7 VA 7 VA -
temps de fermeture des contacts 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms -
temps d‘ouverture des contacts 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 20 ms 20 ms -

Système magnétique pour les contacteurs silencieux
consommation d‘appel 2,2 W 2,2 W 2,8 W 2,8 W 5 W 5 W -
consommation de la bobine 2,2 W 2,2 W 2,8 W 2,8 W 5 W 5 W -
temps de fermeture des contacts 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms -
temps d‘ouverture des contacts 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 20 ms 20 ms -

Raccordement

section sur contacts rigide
de puissance souple

1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1,5…25 mm² 1,5…25 mm² 1…6 mm²
1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 4…16 mm² 4…16 mm² 1…6 mm²

vis sur contacts type
de puissance posidrive
 couple max. admissible

M3,4 M3,4 M3,4 M3,4 M5 M5 M3,4
PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2
1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 3,5 Nm 3,5 Nm 1,2 Nm

section sur bornes rigide
de commande souple

1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² -
1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² -

vis sur bornes  type
de commande posidrive
 

couple max. admissible

M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M4 M4 -
PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 -
1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 2,5 Nm 2,5 Nm -

Température de fonctionnement
-10 °C à +50 °C -10 °C à +50 °C -10 °C à +50 °C -10 °C à +50 °C -10 °C à +50 °C -10 °C à +50 °C -10 °C à +50 °C

Température de stockage
-40 °C à +80 °C -40 °C à +80 °C -40 °C à +80 °C -40 °C à +80 °C -40 °C à +80 °C -40 °C à +80 °C -40 °C à +80 °C
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Contacteurs et relais : 
guide de choix pour éclairage

Eclairage

Le tableau ci-dessous indique le nombre de lampes (ou doubles) pouvant être raccordées à chaque pôle d'un contacteur sur un circuit 230 V / 50 Hz.
Il est possible d'augmenter le nombre de lampes par pôle, si les caractéristiques de la lampe sont connues. Dans ce cas, pour connaître  
le nombre exact de lampes pouvant être raccordées, il suffit d'effectuer le calcul via le logiciel de détermination sur www.hager.be. 
Conditions d'utilisation : température de fonctionnement inférieure à 40 °C, pose jointive limitée à 2 contacteurs.
Note : les données pour les contacteurs 16 A et 25 A sont cellles pour les contacteurs marqués en face avant d'un .

sources lumineuses puissance 16 A 20 A 25 A 40 A 63 A
lampes à économie d‘énergie fluocompactes (CFL)
CFL avec ballast électronique W 5 17 15 27 49 76

W 7 17 15 27 49 76
W 9 16 13 26 40 63
W 11 16 13 26 40 63
W 15 14 11 22 36 57
W 18 14 11 22 36 57
W 20 14 11 22 36 57
W 23 14 11 22 36 57
W 26 14 11 22 36 57

CFL avec alimentation électronique intégrée  
(en substitution des lampes incandescentes)

W 5 34 27 54 86 135
W 7 34 27 54 86 135
W 9 34 27 54 86 135
W 11 34 27 54 86 135
W 15 34 27 54 86 135
W 18 25 20 40 63 100
W 20 25 20 40 63 100
W 23 25 20 40 63 100
W 26 25 20 40 63 100

lampes à incandescence
filament de tungstène 
et halogènes 230 V

W 40 36 50 57 76 120
W 60 28 33 45 67 105
W 75 24 27 38 63 100
W 100 17 20 28 41 65
W 150 11 13 18 29 45
W 200 8 9 14 22 35
W 300 6 7 10 15 23
W 500 3 3 6 9 14
W 1000 1 0 2 4 7

halogènes TBT (12 ou 24 V) 
avec transformateur électronique

W 20 25 20 40 139 218
W 25 16 13 26 82 129
W 50 11 9 18 60 94
W 75 7 6 12 52 82
W 100 3 3 6 35 55
W 150 2 2 4 20 31

LED
 LED 230 V non dimmable 
avec alimentation électronique intégrée

W 4 34 27 54 86 135
W 7 34 27 54 86 135
W 12 34 27 54 86 135
W 17 25 20 40 63 101
W 22 25 20 40 63 101
W 30 17 14 28 44 70
W 40 17 14 28 44 70
W 50 14 11 22 35 55

 LED 230 V dimmable 
avec alimentation électronique intégrée

W 4 76 60 120 159 250
W 7 76 60 120 159 250
W 12 76 60 120 159 250
W 17 56 44 88 118 185
W 22 56 44 88 118 185
W 30 39 31 62 82 130
W 40 39 31 62 82 130
W 50 30 24 48 65 102

 LED 230 V phare 
avec alimentation électronique intégrée

W 100 3 0 5 6 9
W 150 1 0 3 4 6
W 200 1 0 2 4 6

LED 12 V 
avec transformateur électronique

W 1 76 60 120 180 220
W 5 76 60 120 180 220
W 7 76 60 120 160 200
W 10 76 60 120 160 200
W 15 56 44 88 160 200
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Sous réserve de modifications techniques

Contacteurs et relais : 
guide de choix pour l‘éclairage

Eclairage

Le tableau ci-dessous indique le nombre de lampes (ou doubles) pouvant être raccordées à chaque pôle d’un contacteur sur un circuit 230 V / 50 Hz.
Il est possible d’augmenter le nombre de lampes par pôle, si les caractéristiques de la lampe sont connues. Dans ce cas, pour connaître
le nombre exact de lampes pouvant être raccordées, il suffit d’effectuer le calcul via le logiciel de détermination sur www.hager.be.
Conditions d’utilisation : température de fonctionnement inférieure à 40 °C, pose jointive limitée à 2 contacteurs.
Note : les données pour les contacteurs 16 A et 25 A sont cellles pour les contacteurs marqués en face avant d’un .

sources lumineuses puissance 16 A 20 A 25 A 40 A 63 A
tubes fluorescents
simples avec starter, sans compensation 15 W 19 20 30 70 100

18 W 19 20 30 70 100
20 W 19 19 30 70 100
36 W 17 15 28 60 90
40 W 16 13 26 60 90
42 W 15 12 24 55 83
58 W 10 9 17 35 56
65 W 10 8 17 35 56
80 W 9 7 15 30 48
115 W 6 5 10 20 32
140 W 6 5 10 16 26

simples avec starter, compensation parallèle 15 W 12 11 20 36 57
18 W 12 11 20 36 57
20 W 12 11 20 36 57
36 W 12 11 20 34 53
40 W 12 11 20 29 45
42 W 12 11 20 29 45
58 W 9 10 15 27 42
65 W 9 10 15 27 42
80 W 9 10 15 27 42
115 W 9 10 15 25 39

duos avec starter, sans compensation
(nombre de doubles)

2 x 18 W 25 20 40 50 78
2 x 20 W 24 19 38 50 78
2 x 36 W 19 15 30 44 69
2 x 40 W 16 13 26 40 63
2 x 42 W 15 12 24 40 63
2 x 58 W 11 9 18 27 42
2 x 65 W 10 8 16 27 42
2 x 80 W 8 7 14 22 35
2 x 115 W 6 5 10 16 25

duos avec starter, compensation série
(nombre de doubles)

2 x 18 W 14 11 22 34 53
2 x 20 W 14 11 22 29 45
2 x 36 W 12 10 20 27 42
2 x 40 W 12 10 20 27 42
2 x 42 W 12 10 20 27 42
2 x 58 W 12 10 20 25 39
2 x 65 W 8 7 14 23 36
2 x 80 W 8 7 14 20 31
2 x 115 W 6 5 10 17 25

simples avec ballast electronique 15 W 14 11 22 36 57
18 W 14 11 22 36 57
20 W 14 11 22 36 57
36 W 14 11 22 34 53
40 W 14 11 22 29 45
42 W 14 11 22 29 45
58 W 12 10 20 27 42
65 W 12 10 20 27 42
80 W 12 10 20 27 42
115 W 12 10 20 25 39

doubles avec ballast électronique
(nombre de doubles)

2 x 18 W 14 11 22 34 53
2 x 20 W 14 11 22 29 45
2 x 36 W 12 10 20 27 42
2 x 40 W 12 10 20 27 42
2 x 42 W 12 10 20 27 42
2 x 58 W 12 10 20 25 39
2 x 65 W 8 7 14 23 36
2 x 80 W 8 7 14 20 31
2 x 115 W 6 5 10 17 25
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Contacteurs et relais : 
guide de choix pour l‘éclairage

Eclairage

Le tableau ci-dessous indique le nombre de lampes (ou doubles) pouvant être raccordées à chaque pôle d’un contacteur sur un circuit 230 V / 50 Hz.
Il est possible d’augmenter le nombre de lampes par pôle, si les caractéristiques de la lampe sont connues. Dans ce cas, pour connaître  
le nombre exact de lampes pouvant être raccordées, il suffit d’effectuer le calcul via le logiciel de détermination sur www.hager.be. 
Conditions d’utilisation : température de fonctionnement inférieure à 40 °C, pose jointive limitée à 2 contacteurs.
Note : les données pour les contacteurs 16 A et 25 A sont cellles pour les contacteurs marqués en face avant d’un .

sources lumineuses puissance 16 A 20 A 25 A 40 A 63 A
lampes à décharge
mercure haute pression, sans compensation 50 W 17 14 28 32 50

80 W 11 9 18 24 37
125 W 6 5 10 18 28
250 W 3 3 6 10 15
400 W 1 1 2 6 9
700 W 0 0 0 4 5

mercure haute pression, compensation parallèle 50 W 14 11 22 26 40
80 W 10 8 16 22 34
125 W 6 5 10 15 23
250 W 3 3 6 9 14
400 W 1 1 2 5 8
700 W 0 0 0 3 5
1000 W 0 0 0 2 3

vapeur de sodium basse pression,
sans compensation

18 W 8 10 12 17 23
35 W 7 6 9 14 20
55 W 7 6 9 14 20
90 W 5 4 6 9 14
135 W 3 3 4 6 8
180 W 2 2 4 6 8

vapeur de sodium basse pression,
compensation parallèle

18 W 5 7 8 12 24
35 W 4 6 7 10 23
55 W 3 5 5 10 19
90 W 3 3 4 8 16
135 W 1 2 2 5 7
180 W 1 2 2 5 6

vapeur de sodium haute pression,
sans compensation

35 W 15 14 24 30 50
50 W 10 12 15 22 34
70 W 8 9 12 18 28
110 W 6 8 10 14 22
150 W 5 7 8 10 16
250 W 3 4 5 6 10
400 W 1 1 2 4 6
1000 W 1 1 1 2 3

vapeur de sodium haute pression,
compensation parallèle

35 W 11 9 18 31 50
50 W 11 9 18 22 35
70 W 7 6 12 16 25
110 W 6 5 8 13 21
150 W 6 5 6 8 13
250 W 3 3 4 7 11
400 W 1 1 2 5 8
1000 W 0 0 1 2 3

halogénures métalliques
sans compensation

35 W 19 24 30 42 55
70 W 12 15 17 26 36
150 W 8 7 12 14 20
250 W 5 5 8 9 14
400 W 2 2 4 6 9
1000 W 0 0 0 3 5

halogénures métalliques
sans compensation

35 W 12 10 18 22 39
70 W 10 8 13 22 39
150 W 6 5 8 12 22
250 W 6 5 7 9 16
400 W 1 1 2 5 7
1000 W 0 0 1 2 3
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Sous réserve de modifications techniques

Contacteurs et relais : 
guide de choix pour le chauffage et les moteurs

Chauffage

Le choix du contacteur est en fonction de la durée de vie souhaitée (nombre de manœuvres) et dépend :
- de la charge : chauffage par éléments résistants, par radiateurs infrarouges, par convecteurs…
- du schéma de raccordement (monophasé ou triphasé)
Mise en œuvre : il est conseillé d'installer des intercalaires de dissipation (LZ060) entre les contacteurs.

Puissance maximale en fonction du nombre de manœuvres souhaitées (en triphasé, la puissance max. par phase correspond aux valeurs du 
tableau divisées par √3 )

Puissance maximale

Circuit monophasé 230 V Circuit triphasé 400 V

Moteurs

Pour les moteurs de catégorie AC 3 ou AC 7b.
Conditions d'utilisation : température de fonctionnement inférieure à 40 °C (entre 40 et 50 °C, appliquer un coefficient de déclassement de 0,9).
Mise en œuvre : les contacteurs munis d'un contact NO et NF ne sont pas adaptés au contrôle du sens de marche d'un moteur.

Circuit monophasé 230 V Circuit triphasé 400 V

Nombre de manoeuves

tension d'isolement courant AC 1 60 000 100 000 150 000 300 000 600 000

230 V 16 A 3 kW 2,5 kW 1,9 kW 0,85 kW 0,7 kW

25 A 4,6 kW 4 kW 3 kW 1,35 kW 1 kW

40 A 7,3 kW 6,3 kW 4,7 kW 2,2 kW 1,6 kW 

63 A 11,6 kW 10 kW 7,5 kW 3,5 kW 2,5 kW

400 V 25 A 13,8 kW 12 kW 8,6 kW 4,3 kW 3 kW

40 A 22 kW 18,5 kW 14,38 kW 6,3 kW 5 kW

63 A 35 kW 30 kW 22,6 kW 10,2 kW 7,6 kW

choix du contacteur selon schéma de commande

tension d’isolement contacteur 2 fils 3 fils

230 V 16 A - 2 pôles 0,57 kW

25 A - 2 pôles 0,88 kW

40 A - 2 pôles 2,6 kW

400 V 25 A - 3 pôles 2,65 kW

40 A - 3 pôles 7,8 kW

63 A - 3 pôles 10 kW
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Transformateurs

24 V230 V

U1

U2

U3

AI3_ST301_T2_01

Définition et rappel

Transformateurs de sécurité
Ce sont des transformateurs destinés à assurer la sécurité des 
personnes et dont l’enroulement primaire est séparé électriquement, 
de façon sûre, des enroulements secondaires; ils sont destinés à 
alimenter un circuit en très basse tension U ≤ 50 V.
Le contact sur les deux phases peut être supporté sans danger,
même en milieu conducteur. 

Transformateurs de sonnerie
Les transformateurs de sonnerie sont des transformateurs de sécurité
dont la tension secondaire ne dépasse pas 24 V. Ils sont protégés 
contre les courts-circuits et les surcharges et sont prévus pour une 
utilisation intermittente.

Norme : homologué selon la norme européenne EN 61558

Préconisations d'emploi :
- Raccorder un seul secondaire (ne jamais raccorder les deux  
 simultanément),
- ne pas connecter (en série ou en parallèle) les secondaires  
 de différents transformateurs.

Spécifications techniques
- Isolation galvanique : 4 kV.
- Température ambiante de fonctionnement : - 20 °C à +35 °C
-  Protection du transformateur contre les surcharges 

 et les courts-circuits par limiteur de t° au primaire.

transformateur de sécurité

tension secondairetension primaire

références ST301 ST303 ST305 ST312 ST313 ST314 ST315

puissance nominale 4 VA 8 VA 16 VA 25 VA 16 VA 40 VA 63 VA

tension primaire U1 50 Hz 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
tension secondaire
nominale

U2 8 V 8 V 8 V 12 V 12 V 12 V 12 V

In = 0,5 A In = 1 A In = 2 A In = 2,08 A In = 1,33 A In = 3,33 A In = 5,25 A
intensité secondaire
nominale

U3 12 V 12 V 12 V 24 V 24 V 24 V 24 V

In = 0,33 A In = 0,67 A In = 1,33 A In = 1,04 A In = 0,67 A In = 1,67 A In = 2,63 A
tension secondaire
à vide

U2 12 V 15 V 12 V 14 V 16 V 14 V 14 V

U3 18 V 22 V 19 V 29 V 30 V 27 V 27 V
Classe d’isolation H H B B B B H
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Sous réserve de modifications techniques 

Transformateurs d'intensité fermés

Caratéristiques techniques

Courant primaire In = 50 à 2000 A  
(suivant le modèle)

Courant secondaire 0-5 A
Fréquence 50/60 Hz
Surcharge permanent admissible 1,2 x In
Température de fonctionnement -5 °C à +40 °C
Tempéra ture de stockage -40 °C à +40 °C
Classe d’isolation suivant CEI 60085 E
Indice de protection du boîtier IP20
Capacité de raccordement 1,5 à 6 mm² rigide

1 à 4 mm² souple

Réf Calibres Puissance Précision % Classe 1

SRA00505 50 A 1,5 VA 1 %

Pour barre 20 x 10, 15 x 15 mm max. et pour câble Ø 20 mm max.

Encombrement

BG
113

BG
413

BG
613

BG
213

BG
814

Réf Calibres Puissance Précision % Classe 1
SRA01005 100 A 2,5 VA 1 %
SRA01505 150 A 2,5 VA 1 %
SRA02005 200 A 2,5 VA 1 %
SRA02505 250 A 2,5 VA 1 %
SRC04005 400 A 5 VA 1 %
SRC06005 600 A 5 VA 1 %

Pour barre 30 X 10, 25 x 15, 20 x 20 mm max. 
et pour câble Ø 28 mm max.

Réf Calibre Puissance Précision % Classe 1

SRI03005 300 A 5 VA 1 %

Pour barre 40 x 12 mm max. et pour câble Ø 28 mm max.

Réf Calibres Puissance Précision % Classe 1
SRD08005 800 A 5 VA 1 %
SRD10005 1000 A 5 VA 1 %
SRD15005 1500 A 5 VA 1 %

Pour barre 60 x 10 mm ou 50 x 30 mm max.  
et pour câble Ø 45 mm max.

Réf Calibres Puissance Précision % Classe 1

SRE20005 2000 A 15 VA 1 %

Pour barre 80 x 10, 60 x 30 mm max. et pour câble Ø 60 mm max.
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Transformateurs d'intensité ouvrants

Caractéristiques techniques

Encombrement

Encombrement SRT0xxx5A

Calibre
prim. / sec.

Précision Puissance Longueur max. 
du câble de 
raccordement en m

Ø max.  
du câble 
en mm

Type 

63 / 5 A 3% Cl.3 0,7 V A 1,5 Ø 18,5 SC1

80 / 5 A 3% Cl.3 0,7 V A 1,5 Ø 18,5 SC1

100 / 5 A 1% Cl.1 0,7 V A 1,5 Ø 18,5 SC1

125 / 5 A 1% Cl.1 0,7 V A 2 Ø 18,5 SC1

160 / 5 A 1% Cl.1 0,7 V A 2 Ø 18,5 SC1

200 / 5 A 1% Cl.1 0,7 V A 2 Ø 18,5 SC1

250 / 5 A 1% Cl.1 0,7 V A 2 Ø 18,5 SC1

400 / 5 A 1% Cl.1 2,2 V A 2 Ø 28,5 SC2

500 / 5 A 1% Cl.1 2,2 V A 2 Ø 28,5 SC2

Caractéristiques SRT0xxx5A et SRT0xxx5B

Encombrement SRT0xxx5B

34,50
44,50
60,50
61,90

72
,7

0 19
,5

0

18,70
44,50

62,20

R10,0

34,50
44,50
60,50
61,90

72
,7

0 30
,0

0

28,75
44,50

62,20

R14,0
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La gestion de l'énergie regroupe tous les produits permettant 
d'optimiser les consommations d'énergie tout en augmentant 
le confort des utilisateurs.

Gestion de l'énergie
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 7.02 Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Guide de choix
Interrrupteurs horaires électromécaniques

 Réf. EH111
réserve 200h

 Réf. EH110
sans réserve

Interrrupteurs horaires électromécaniques

1 voie

journalier hebdomadaire

230 V~

jour/hebdo jour

110 – 230 V~

 Réf. EH711
réserve 200h

 Réf. EH171
réserve 200h

 Réf. EH770
sans réserve

 Réf. EH771
réserve 200h

 Réf. EH209
sans réserve
sans aiguille

 Réf. EH191
réserve 200h

 Réf. EH210
réserve 200h

 Réf. EH710
sans réserve

3 modules 72 * 72 mm 3 modules 72 * 72 mm 5 modules 2 modules1 module

 Réf. EH010
sans réserve

 Réf. EH011
réserve 200h
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Interrupteurs horaires électromécaniques

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

De technologie électromécanique analogique, ces appareils permettent de gérer, 
en fonction d’une information horaire, des applications telles que l’éclairage,  
le chauffage et l’illumination des vitrines afin d’améliorer le confort et d’économiser 
l’énergie. 
Ces produits permettent une programmation horaire journalière ou hebdomadaire 
sur 1 canal.

Caractéristiques :
-  la réserve de marche (suivant version) permet de maintenir l’heure lors  

d'une coupure secteur;
- base de temps par quartz;
-  programmation par segments imperdables permettant la visualisation aisée  

des opérations programmées;
-  indication de l’heure par aiguilles (sauf EH209);

-  réglage fin bi-directionnel par le disque central (sauf EH209);
-  commande manuelle ON ou OFF permanent;
-  versions double disque :  

2 cycles de programmation  
24 heures et 7 jours agissant sur un seul contact. Le disque 7 jours permet 
d’autoriser ou d’interdire les actions de la programmation du disque 24 h;

-  raccordement par bornes à cage protégées;
-  capot transparent pivotant et plombable.

Les changements d’horaires été / hiver sont facilement réalisables.

Conformes à la norme :
EN 60730-2-7

EH010

EH711

EH191

EH110

Désignation Tension Cycle
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Interrupteurs horaires modulaires

1 contact NO
16 A - 230 V~ AC 1

230 V~
50 Hz

24 h.
sans réserve de marche

1 1 EH010

24 h.
avec réserve 200 h.

1 1 EH011

Interrupteurs horaires modulaires

1 contact inverseur
16 A - 230 V~ AC 1

230 V~
50 / 60 Hz

24 h.
sans réserve de marche

3 1 EH110

24 h.
avec réserve 200 h.

3 1 EH111

7 j.
avec réserve 200 h.

3 1 EH171

24 h. + 7 j.
avec réserve 200 h.

5 1 EH191

110 - 230 V~
50 / 60 Hz

24 h.
sans réserve de marche 
et sans aiguille

2 1 EH209

24 h.
sans réserve de marche

2 1 EH210

Interrupteurs horaires saillies

montage en saillie 
ou en encastré, 
boîtier 72 x 72 mm
  
1 contact inverseur
16 A - 230 V~ AC 1

230 V~
50 / 60 Hz

24 h.
sans réserve de marche

1 EH710

24 h.
avec réserve 200 h.

1 EH711

7 j.
sans réserve de marche

1 EH770

7 j.
avec réserve 200 h.

1 EH771
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Interrupteurs horaires électroniques

1 module

1 voie

230 V~

1 voie2 voies 4 voies

12 / 24 V

2 modules2 modules2 modules 4 modules

Réf. EGN100
évoluée

Réf. EGN103
base

Réf. EG103D
radio pilotée 
avec EG001

Réf. EGN200
évoluée

Réf. EG103V
TBT

Réf. EGN400
évoluée

Guide de choix
Interrupteurs horaires électroniques
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03 0401
Version standard
ou évoluée, un maximum 
de possibilités avec 
4 références 
1 à 4 voies

02
Possibilité de forçage Mode astronomique avec 

géolocalisation
Configuration via l'app
Hager Mood

07 0805
Fonction crépusculaire
possible avec sonde 
supplémentaire filaire ou 
radio-fréquence

06
Configuration Bluetooth 4.2
Programmation via  
smartphone
Calendrier annuel inclus

Technologie zéro 
crossing pour commander 
des Leds jusqu’à 20 x 20 W

Compatibilité RF 
quicklink
Commande possible via BP 
radio-fréquence

Expert tips
De technologie électronique digitale, les nouveaux interrupteurs horaires apportent une 
multitude de nouvelles fonctions, une meilleure précision ainsi qu'une technologie "zéro 
crossing" qui permet de prolonger considérablement la durée de vie du produit. 
Parmi les nouvelles fonctionnalités, l’utilisateur pourra choisir : la possibilité de configurer son 
interrupteur horaire via Bluetooth, le mode astronomique, la fonction crépusculaire moyennant 
l’ajout d’une sonde, le forçage par BP ainsi que la compatibilité avec des BP RF quicklink.
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Interrupteurs horaires électroniques

De technologie électronique digitale, ces appareils apportent une grande précision 
ainsi qu’une multitude de fonctionnalités.
Ils permettent de gérer, en fonction d’une information horaire, des applications 
telles que l’éclairage, chauffage et l’illumination des vitrines, afin d’améliorer  
le confort et d’économiser l’énergie.
Ces produits permettent une programmation horaire journalière, hebdomadaire  
ou annuelle sur 1, 2 ou 4 canaux. La réserve de marche est assurée par une pile
au lithum.

EGN103 standard :
-  interrupteur horaire programmable 1 voie
-  configuration via Bluetooth 4.2 via EGN003 en option
-  précision : +/- 1,5 s / jour
-  charges : incandescences et halogènes 230 V : 2300 W 

LED / CFL : 20 x 20 W
- technologie de commutation : zéro crossing

EGN100, EGN200, EGN400 évoluées :
-  interrupteurs horaires programmables 1, 2 ou 4 voie(s)
-  fonction crépusculaire possible avec sonde filaire à encastrer EEN002, saillie 

EEN003 ou sonde radio-fréquence EEN003W (voir page 7.08)
- différents forçages possibles
- configuration via Bluetooth 4.2 intégrée avec l'appli Hager Mood
- compatibilité RF quicklink
- mode astronomique
- programmation d'impulsion min. 1 sec.
- précision : +/- 90 s / an
- consommation < 0,5 W
- technologie de commutation : zéro crossing
-  charges : incandescences et halogènes 230 V : 2300 W 

LED / CFL : 20 x 20 W
- géolocalisation
- écran rétroéclairé
- calendrier annuel inclus

EGN103

EGN400

EGN200

EGN100

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Interrupteur horaire 1 voie

Version standard
1 programme
56 pas

alimentation 230 V~ +10 % / -15 % 
fréquence 50 / 60 Hz
1 contact inverseur 16 A
bornes à vis
réserve de marche 5 ans

2 1 EGN103

Clé Bluetooth pour EGN103 en option
pour configuration via l'appli Hager Mood

1 EGN003

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Interrupteur horaire 1 voie

Version évoluée
5 programmes
100 pas

alimentation 230 V~ +10 % / -15 % 
fréquence 50 / 60 Hz
1 contact inverseur 10 A
bornes à vis
réserve de marche 10 ans 
temps min. de pgm 1 min.
bluetooth intégré
configuration via Hager Mood

1 1 EGN100

Interrupteur horaire 2 voies

Version évoluée
10 programmes
200 pas

alimentation 230 V~ +10 % / -15 % 
fréquence 50 / 60 Hz 
2 contacts inverseurs 16 A 
bornes à vis 
réserve de marche 10 ans 
temps min. de pgm 1 min.
bluetooth intégré
configuration via Hager Mood 

2 1 EGN200

Interrupteur horaire 4 voies

Version évoluée
20 programmes
400 pas

alimentation 230 V~ +10 % / -15 % 
fréquence 50 / 60 Hz
4 contacts inverseurs 16 A
bornes à vis
réserve de marche 10 ans 
temps min. de pgm 1 min.
bluetooth intégré
configuration via Hager Mood

4 1 EGN400
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Interrupteurs horaires électroniques

EG103D :
- interrupteur horaire programmable 1 voie "radio pilotée" par DCF77;
- antenne EG001 non livrée
- produit livré mis à l’heure et au jour courant;
- changement automatique d’horaire été / hiver ;
-  programmation par clé  via sabot de programmation (ci-dessous) 

pour les dérogations permanentes, 
pour la copie ou la sauvegarde du programme;

- programmation par jour ou groupe de jour;
- 56 pas de programme On ou Off;
- forçages permanents On ou Off ( fixe);
- dérogations temporaires On ou Off ( clignotante);

- barregraphe de visualisation du profil journalier;
- possibilité de verrouiller le clavier;
- programmable hors tension;
- mode vacances : forçages On ou Off entre deux dates;
- simulation de présence;
- possibilité de programmer des impulsions (1 s. à 30 min.).

EG103V :
- interrupteur horaire programmable 1 voie TBT  
- alimentation TBT 12 - 24 V AC/DC
- autres caractéristiques identiques à la EG103D

EG103D

EG103V

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Interrupteur horaire 1 voie

Version « radio pilotée » via DCF77

alimentation 230 V~
fréquence 50 / 60 Hz
1 contact inverseur 16 A AC 1
réserve de marche 5 ans

2 1 EG103D

Antenne de radio pilotage 
pour EG103D 

max. 10 horloges EG001

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Interrupteur horaire 1 voie

Version « TBT »

alimentation 12 – 24 V AC/DC 
1 contact inverseur 16A AC 1
réserve de marche 5 ans

2 1 EG103V

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Clé de verrouillage pour éviter toute manipulation
intempestive des horloges
EG103D et EG103V

1 EG004

Clé de programmation vierge pour interrupteurs horaires
EG103D et EG103V

1 EG005

Module de rangement pour max. 3 clés 1 1 EG006

Sabot de programmation pour programmation de la clé des 
EG103D et EG103V 
non compatible Mac

1 EG003G

EG004 EG005

EG006

EG003G
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Interrupteurs crépusculaires

Ces appareils réagissent en fonction de l’éclairement mesuré par une cellule.
Ils commandent, en fonction de la consigne réglée, l’ouverture ou la fermeture 
d’un contact inverseur.

Exemples d’utilisation :
Éclairage d’enseignes, vitrines, éclairage public, commande d’ouverture 
ou de fermeture des stores.

Caractéristiques :
- produits modulaires ou non modulaires
- réglage du seuil de luminosité;
- visualisation de l’état de la sortie;
-  commutateur de sélection du mode fonctionnement (marche arrêt permanent, 

auto, test);
-  commutateur de sélection de la gamme de sensibilité (pour EEN100 et EEN101).
-  distance maxi. entre cellule et boîtier : 50 m

 X Caractéristiques techniques, voir page 7.23

EEN100

EE701

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Interrupteurs crépusculaires
1 voie
modulaire

sortie : 1 contact inverseur
16 A – 230 V~ AC1

sensibilité : 2 gammes
- 5 à 100 Lux
- 50 à 2000 Lux

livré avec cellule en saillie EEN003 1 1 EEN100

livré avec cellule encastrée EEN002 1 1 EEN101

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Interrupteurs crépusculaires
compact
1 voie
non modulaire
IP55

sortie : 1 contact NO
8 A – 230 V~ AC1
 seuil d’allumage : 10 lux
seuil d'extinction : 30 lux
temporisation fixe

1 EE701

sortie : 1 contact NO
16 A – 230 V~ AC 1
seuil d’allumage et d’extinction : 
réglable de 2 à 1000 lux 
temporisation réglable par 
potentiomètre de 1 à 120 sec.

1 EE702

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Cellules photo-résistantes
filaires

cellule à encastrer
compatible avec EEN101

1 EEN002

cellule en saillie
compatible avec EEN100

1 EEN003

Cellule photo-résistante
sans fil (RF)

cellule en saillie compatible 
uniquement avec les horloges 
EGN100, EGN200, EGN400

1  EEN003W
EEN003

EEN003W

EEN002
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Minuteries

Minuteries : 
Elles permettent d’économiser de l’énergie par une coupure automatique de 
l’éclairage en fin de temporisation (éclairage cage d’escalier, couloir, cave, ...).
La fonction préavis prévient l’utilisateur d’une coupure imminente soit  
par réduction de l’intensité lumineuse, soit par clignotement.
- commande par bouton poussoir;
- reconnaissance automatique branchement 3 ou 4 fils;
- commutateur 2 positions :
  - éclairage permanent,
  - éclairage minuté.

Caractéristiques :
- durée de vie élevée;
- fonctionnement silencieux;
- courant de repos élevé pour commande par boutons-poussoirs lumineux (100 mA);
- insensible au blocage d’un poussoir. 

Conformes aux normes :
NF C 61-113
CEI 60-669
EN 55014

 X Caractéristiques techniques, voir page 7.21

EMS001B

EPS450B

EMS005B

Désignation Caractéristiques
Larg. en z 
17,5 mm Emb. Réf.

Minuteries simple temporisation

              30 sec. à 10 min.
              réglable avec possibilité
              de relance

tension d’alimentation :
230 V~ 50 / 60 Hz
16 A - 230 V~ AC1

1 1 EMN001

avec bornes quickconnect 1 1 EMS001B

Minuteries multifonctions

4 modes de fonctionnement :
- minuterie simple 30 sec. à 10 min.
- minuterie avec préavis d’extinction
- minuterie double temporisation
  30 sec. à 10 min. + 1 h par
  appui long (> 3 sec.)
-  minuterie double temporisation 

avec préavis d’extinction

tension d’alimentation :
230 V~ 50 / 60 Hz
16 A - 230 V~ AC1

1 1 EMN005

avec bornes quickconnect 1 1 EMS005B

Télérupteur minuterie

fait office de minuterie interruptible 

temporisation réglable :
5 min. à 1 h  
possibilité de réglage en télérupteur  
permanent

tension d’alimentation :
230 V~ 50 / 60 Hz
16 A - 230 V~ AC1
avec bornes quickconnect

1 1 EPS450B
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Relais temporisés

Dans les applications d’automatisme, ils permettent de piloter des appareils  
de signalisation, de ventilation, des enseignes lumineuses, etc ...

Usage : locaux domestiques et professionnels.
-  choix de la temporisation : par sélecteur de gamme à 6 positions  

et potentiomètre en face avant;
-  choix de la fonction sur EZN006 : par sélecteur en face avant;
- visualisation de l’état de la sortie par LED.

Capacité de raccordement : 
par bornes à cage protégées
- 1 à 6  fil souple;
- 1,5 à 10  fil rigide.

Conformes aux normes :
CEI 669, EN 60669

Caractéristiques :
sortie : 1 contact inverseur 8 A - 230 V~ AC1
temporisation : 0,1 s. à 10 h.

EZN001

EZN006

EZN004

Désignation Caractéristiques
Larg. en z  
17,5 mm Emb. Réf.

Retardé à l’enclenchement tension d'alimentation :
12 à 230 V~ 50 / 60 Hz
12 à 48 V s

1 1 EZN001

Retardé au déclenchement tension d'alimentation :
12 à 230 V~ 50 / 60 Hz
12 à 48 V s

1 1 EZN002

Temporisé à l'enclenchement tension d'alimentation :
12 à 230 V~ 50 / 60 Hz
12 à 48 V s

1 1 EZN003

Calibreur d’impulsion tension d'alimentation :
12 à 230 V~ 50 / 60 Hz
12 à 48 V s

1 1 EZN004

Clignoteur symétrique tension d'alimentation :
12 à 230 V~ 50 / 60 Hz
12 à 48 V s

1 1 EZN005

Multifonction :
D - retardé à l'enclenchement;
C - retardé au déclenchement;
E - temporisé à l'enclenchement;
B - temporisé au déclenchement;
A - calibreur d'impulsion;
F - clignoteur symétrique

tension d'alimentation :
12 à 230 V~ 50 / 60 Hz
12 à 48 V s 

1 1 EZN006
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Délesteurs

Relais de délestage ED183 :
Le relais de délestage doit empêcher la surcharge de l’installation suite  
à l’enclenchement simultané de plusieurs appareils à forte consommation  
(p.ex. chauffe-eau). La bobine du relais de délestage ED183 est branchée en série 
avec l’appareil prioritaire. A l’enclenchement de cet appareil, le contact de sortie 
s’ouvre et coupe l’alimentation de l’appareil non-prioritaire par l’intermédiaire  
d’un contacteur.

Délesteurs :
Ces appareils permettent d’économiser sur la tarification régie en souscrivant  
une puissance d’abonnement adaptée à la consommation moyenne annuelle 
d’une installation; l’intensité totale absorbée est contrôlée par un capteur séparé.
En cas de dépassement de la puissance souscrite, les circuits considérés comme 
non prioritaires sont momentanément mis hors service.

Délesteur 60060 :
Installation monophasée équipée d'un compteur électromécanique : raccordement 
du transformateur d'intensité livré avec le produit. Il informe le délesteur  
de la puissance totale consommée par l'installation.

Lorsque la consommation dépasse la limite réglée sur le potentiomètre  
du délesteur, un cycle de délestage tournant de 6 min. est déclenché.

Les 3 commutateurs en face avant permettent de définir le type de sortie :  
mode contacteur NF ou NO.
Remarque : le mode FP n'est pas d'application pour notre marché.

Un forçage est possible via les entrées 1 et 2.

 X Caractéristiques techniques, voir page 7.24 et 7.25

ED183

60001

60060

Désignation Caractéristiques
Larg. en z  
17,5 mm Emb. Réf.

Relais de délestage alimentation 230 V~ 
sortie : 1 contact NF 1A AC1 230 V~ 
relayage via contacteur

1 1 ED183

Désignation Caractéristiques
Larg. en z  
17,5 mm Emb. Réf.

Délesteur 1 voie alimentation 230 V~
calibre 15 à 60 A 
sortie NO 1A / 230 V~ 
relayage via contacteur NF 
cycle de délestage 6 min.

1 1 60001

Délesteur 3 voies tournantes alimentation 230 V~
calibre 10 à 90 A 
sortie 1A / 230 V~ 
relayage via contacteur : 
NO réf. ESC125 ou 
NF réf. ESC126 
cycle de délestage 6 min.

3 1 60060
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Thermostats d’ambiance programmables

Ces thermostats d’ambiance programmables ont été conçus pour vous apporter 
confort et économies d’énergie. Ils permettent de programmer et de réguler vos 
installations de chauffage et de climatisation (version BASIC).

Deux gammes sont présentes :
- gamme ECO;
- gamme BASIC.

Gamme ECO :
- design sobre et simple;
- programmation hebdomadaire;
- 4 programmes dont 1 est personnalisable;
- 3 niveaux de température modifiables;
- mode vacances (durée + température);
- changement automatique été / hiver;
- fonction anti-blocage de la pompe de circulation.

Gamme BASIC :
Identique à la gamme ECO avec les caractéristiques suivantes en plus :
- design soigné;
- version filaire ou radio;
-  6 programmes dont 1 est personnalisable et 2 autres sont dédiés à la gestion 

de l’énergie (optimisation et anticipation);
- 4 niveaux de températures modifiables (2 niveaux de confort);
- gestion du chauffage et de la climatisation;
- commande par téléphone (sauf version RF);
- écran rétroéclairé;
- fonction de dérogation temporisée;
- prise en compte de l’inertie de l’installation.

X Caractéristiques techniques :  

EK510

EK520

EK560

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Thermostats d’ambiance
programmables ECO

version filaire, 7 jours

contact inverseur 5 A AC 1
consignes chauffage 
raccordement : 2 ou 3 fils

version 230 V~ 50 / 60 Hz 1 EK510

version alimentée par pile 2 x LR06 1,5 V 1 EK570

Thermostats d’ambiance
programmables BASIC

version filaire, 7 jours

contact inverseur 5 A AC 1
consignes chauffage 
consignes climatisation 
raccordement : 2 ou 3 fils

version alimentée par pile 2 x LR06 1,5 V 1 EK520

version 230 V~ 50 / 60 Hz 1 EK530

Thermostat d’ambiance
programmable BASIC RF

version radio, 7 jours
émetteur + récepteur

contact inverseur 8 A AC 1
consignes chauffage 
consignes climatisation 
raccordement : 2 ou 3 fils

alimentation émetteur :
2 piles LR03 1,5 V

alimentation récepteur :
230 V~ + 10 / - 15 %

fréquence : 868,3 MHz

portée max. en champ libre : 150 m

1 EK560

Kit de 2 piles lithium

uniquement pour versions
EK520 et EK570

confère une autonomie plus
longue que les piles alcalines

1 EK529
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Détecteurs de fumée

Le détecteur de fumée optique
est équipé d’une technologie unique contre les perturbations extérieures  
(poussière,…) en permettant un réajustement permanent de la sensibilité  
du détecteur dans le temps.

Le détecteur de fumée et de chaleur optique
est équipé d’une double technologie optique et thermique.
La détection de chaleur, en complément de la détection optique, est activée 
quand :
la vitesse d’élévation de température ambiante est anormale ou quand  
la température ambiante atteint une valeur comprise entre 54 et 70 °C.

Ils sont obligatoires en Belgique et sont conformes à la norme NBN EN14604.
Ils sont équipés d’une sonnerie de 85 db ainsi que de voyants de signalisation.

TG600AL
- détecteur stand alone
- alimentation : pile au lithium 3 V scellée, non remplaçable
- durée de vie 10 ans
- dimensions (d x h) : 97 x 37 mm
- usage : intérieur, IP32
- couverture moyenne : 50 m²
- fonction inhibition temporaire 12 min.
- montage plafond
- protection anti-démontage en option
- garantie 5 ans

TG550A & TG551A
- alimentation : piles au lithium 2 x 3V scellée non remplaçable
- disponible en 2 versions : détecteur de fumée et détecteur de fumée & chaleur
- durée de vie 10 ans
- interconnexion radio : max 40 détecteurs, par simple pression d’un bouton
- dimensions (d x h) : 116 x 49 mm
- usage : intérieur, IP32
- couverture moyenne : 50 m²
- montage : mur et plafond
- fonction répéteur
- fonction de repos nocturne pour retarder les messages d’erreur
- arrêt d’alarme avec n’importe quelle télécommande IR
-  socle de raccordement : permet de commander un éclairage, ou toute autre 

application pilotable à l’aide d’un contact sec inverseur en cas de détection.
- garantie 5 ans

 X Caractéristiques techniques, voir page 7.22

TG600AL

TG550A

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Détecteur de fumée optique batterie 10 ans, non remplaçable
détecteur stand alone
pas de mise en réseau possible

1 TG600AL

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Détecteur de fumée optique batterie 10 ans, non remplaçable
possibilité de mise en réseau radio

1 TG550A

Détecteur de fumée 
& de chaleur optique

batterie 10 ans, non remplaçable
possibilité de mise en réseau radio

1 TG551A

Socle relais 
pour TG550A & TG551A

utilisé pour la commutation d'appareils de signalisation 
ou de commutation externes 
contact inverseur libre de potentiel
pouvoir de coupure (charge résistive) 2 A
section max des câbles : 1,5 mm²

1 RXA05X

RXA05X
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140°

Réf. EE820
blanc

Réf. EE821
anthracite

200°

Réf. EE830
blanc

Réf. EE831
anthracite

360°

Réf. EE840
blanc

Réf. EE841
anthracite

140°

Réf. EE850
blanc

220°

Réf. EE860
blanc

Réf. EE861
anthracite

220/360°

Réf. EE870
blanc

Réf. EE871
anthracite

360°

Encastré

Réf. EE805A
blanc

Réf. EE806
installateur et utilisateur

Télécommande

 Réf. EE827 Réf. EE828
 blanc anthracite 

Accessoires plafond

Extérieurs (mural/plafond)

Accessoires

360°

Saillies

Réf. EE804A
blanc

Réf. EE883
anthracite

Réf. EE880
blanc 

dét. couloir
4 m * 20 m

Guide de choix
Détecteurs de mouvement

Intérieurs (plafond)

Détecteurs de mouvement

IP55 Standards IP55 Evolués

 Réf. EE825 Réf. EE826
 blanc anthracite 

Accessoires d’angle

 Réf. EE855 Réf. EE856  
 blanc anthracite  

Accessoires d’angle
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Détecteurs de mouvement intérieurs

Ces appareils sont conçus pour le controle automatique de l’éclairage, 
tant pour les applications résidentielles que tertiaires.

Ces détecteurs apportent confort et sécurité sur les chemins de la maison 
et du garage ainsi que dans les halls de passage. 
Ils permettent également de réaliser des économies d’énergie en allumant 
l’éclairage uniquement lorsque ce dernier est nécessaire.

Détecteurs haute-fréquence
La détection haute-fréquence (HF) est une détection indépendante 
de la température, qui permet de détecter des mouvements au travers 
de cloisons légères (PVC, bois, verre).

 X Caractéristiques techniques, voir page 7.26

EE880

EE804A

EE883

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Détecteur de mouvement 
pour couloirs
infrarouge

230 V~ 50 Hz
10 A
IP54

diamètre de détection : 4 x 20 m
niveau de luminosité réglable de 2 à 2000 lux
temporisation réglable de 5 s. à 15 min.

1 EE880

Détecteurs de mouvement
intérieurs
infrarouge

230 V~ 50/60 Hz
10 A AC 1
IP21 / IK04

détection de présence : diamètre 4 m
détection de mouvement : diamètre 6 m
technologie zéro-crossing
compatible leds : 20 x 20 W
niveau de luminosité réglable de 5 à 1000 lux
temporisation réglable de 5 s. à 30 min.

360° saillie 1 EE804A

360° à encastrer 1 EE805A

Détecteur de mouvement
haute fréquence

230 V~ 50 Hz
10 A AC 1
IP54

diamètre de detection : 8 m
niveau de luminosité réglable de 2 à 2000 lux
temporisation réglable de 5 s. à 15 min.

1 EE883
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Détecteurs de mouvement extérieurs

Détecteurs infrarouges :
Ces appareils sont conçus pour le contrôle automatique de l’éclairage,  
tant pour les applications résidentielles que tertiaires.
Ils assurent l’activation de l’éclairage si une personne en mouvement est détectée.

La gamme est équipée de lentilles Fresnel garantissant une haute sensibilité  
de détection :
- détecteur 140°;
- détecteur 200°;
- détecteur 360° pour assurer une détection périphérique.
Les réglages de temporisation et de luminosité sont effectués sur les produits  
par des potentiomètres.

De nombreuses possibilités de montage sont possibles :
- fixation murale;
- fixation au plafond (via accessoire pour les EE82X et EE83X);
-  fixation dans les coins intérieurs et extérieurs (via accessoire  

pour tous les détecteurs). 

Caractéristiques : 
- contact non libre de potentiel
-  IP55 / IK03
-  distance de détection : 16 m (12 m de diamètre pour la version 360°)
-  luminosité réglable de 5 à 1000 lux
-   temporisation réglable de 5 s. à 15 min. peut aussi générer des impulsions
-  raccordement : quickconnect , section 1,5 mm²

 X Caractéristiques techniques, voir page 7.26

EE820

EE825

EE840

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Détecteurs de mouvement (IR)

230 V~ 50 / 60 Hz
10 A AC 1
contact non libre de potentiel

140° blanc 1 EE820

140° anthracite 1 EE821

200° blanc 1 EE830

200° anthracite 1 EE831

360° blanc 1 EE840

360° anthracite 1 EE841

Accessoires de montage blanc, pour fixation dans les coins 
des EE82X et EE83X

1 EE825

anthracite, pour fixation dans les coins
des EE82X et EE83X

1 EE826

blanc, pour fixation au plafond
des EE82X et EE83X

1 EE827

anthracite, pour fixation au plafond
des EE82X et EE83X

1 EE828
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Détecteurs de mouvement extérieurs

Détecteurs infrarouges :
Ces appareils sont conçus pour le contrôle automatique de l’éclairage,  
tant pour les applications résidentielles que tertiaires. Ils assurent l’activation  
de l’éclairage si une personne en mouvement est détectée.

La gamme est équipée de lentilles Fresnel garantissant une haute sensibilité  
de détection :
- détecteur 140°;
- détecteur 220°;
- détecteur 220° - 360°
pour assurer une détection locale (sous le détecteur) et de passage.
Les réglages de temporisation et de luminosité sont effectués sur les produits  
par des potentiomètres.
Il est également possible de régler les détecteurs à l’aide d’une télécommande IR
(vendue séparément).

Ils peuvent être montés au mur ou au plafond sans aucun accessoire supplémentaire. 
Pour la fixation dans les coins, il faut utiliser l’accessoire adéquat.

Caractéristiques : 
- contact libre de potentiel
- télécommande de programmation en option
- IP55 / IK03
-  distance de détection : 16 m  

(+ 6 m de diamètre pour la version 220° - 360°)
-  luminosité réglable de 5 à 1000 lux
-  temporisation réglable de 5 s. à 15 min (30 min. avec la télécommande IR) ;  

peut aussi générer des impulsions
- sensibilité : min. 20 %, max. 100 % 
-  raccordement : quickconnect , section 1,5 mm²

 X Caractéristiques techniques, voir pages 7.26

EE850

EE806

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Détecteurs de mouvement

230 V~ 50 / 60 Hz
10 A AC1 
contact libre de potentiel

140° blanc 1 EE850

220° blanc 1 EE860

220° anthracite 1 EE861

220° - 360° blanc 1 EE870

220° - 360° anthracite 1 EE871

Télécommande IR réglages :  temporisation, sensibilité, luminosité,  
angle de détection (version 220° - 360°), 
verrouillage / déverrouillage, 
test et forçage ON / OFF

1 EE806

Accessoires de montage blanc, pour fixation dans les coins
des EE84X, EE85X, EE86X et EE87X

1 EE855

anthracite, pour fixation dans les
coins des EE84X, EE85X, EE86X et EE87X

1 EE856

EE855
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Détecteurs de présence encastrés

Ces détecteurs permettent de détecter des mouvements de faible amplitude  
(ex : personne travaillant à un bureau).
La détection se fait à l’aide d’un capteur pyroélectrique situé sous la lentille de 
détection.

Le capteur mesure en continu la luminosité ambiante et la compare au niveau 
prédéfini par le potentiomètre ou par la télécommande EE807.

Caractéristiques :
- possibilité de raccorder un bouton-poussoir sur les EE815 et EE816;
- seuil de luminosité réglable : 5 à 1000 lux;
- temporisation réglable : 1 min. à 1 h;
- diamètre de perçage : 60 mm;
- hauteur d’installation recommandée : de 2,5 m à 3,5 m.

Mode Test :
Ce mode permet de valider la zone de détection. La led derrière la lentille  
de détection s’allume pendant 2 secondes après la détection.

Une led rouge signifie que le niveau de luminosité mesuré est inférieur au réglage.

Une led verte signifie que le niveau de luminosité mesuré est supérieur au réglage.
Ce mode est activable depuis le détecteur ou par la télécommande EE807.

Modes de fonctionnement :
Tous les détecteurs fonctionnent selon 2 modes :
- automatique (présence);
- semi-automatique (absence).

Mode automatique = mode présence (par défaut)
Si une présence est détectée lorsque le niveau de luminosité est inférieur au seuil 
réglé, le détecteur maintient la sortie allumée pendant la durée réglée.
Dès que le détecteur a éteint la lumière, une nouvelle détection réenclenchera  
la sortie pour autant que le niveau de luminosité soit sous le seuil réglé.

Mode semi-automatique = mode absence
Le détecteur doit être activé par un bouton-poussoir ou par la télécommande 
EE808. Une fois le produit activé, il allumera la sortie pendant la durée réglée  
et la temporisation sera relancée à chaque détection. Une fois que le détecteur a 
éteint la lumière, un nouvel appui sur le bouton-poussoir ou sur la télécommande 
sera nécessaire pour allumer la sortie.

 X Caractéristiques techniques, voir page 7.27

EE815

EE808

EE807

EE816

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Détecteur de présence 360°
monobloc

fonctionnement ON / OFF

tension d’alimentation :
230 V~ 50 / 60 Hz

contact de sortie :
16 A 230 V AC1

1 EE815

Détecteur de présence 360°
monobloc DALI / DSI

capacité de sortie DALI / DSI :
24 ballasts

régulation de lumière suivant
3 modes

tension d’alimentation :
230 V~ 50 / 60 Hz

sortie :
bus DALI / DSI

1 EE816

Télécommande infrarouge
dédiée à l’installateur

réglages : mode présence / absence, temporisation,
luminosité, mode test, reset, type de démarrage,
fonctionnement de la cellule

1 EE807

Télécommande infrarouge
dédiée au client final

réglages : ON / OFF, régulation de l’intensité
lumineuse, activation et mémorisation de scènes

1 EE808

Montage en saillie pour
détecteurs de présence

compatibles avec
EE815 / EE816 / TCC5...

1 EEK005

EEK005
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Détecteurs de présence apparents

Ces détecteurs permettent de détecter des mouvements de faible amplitude  
(ex : personne travaillant à un bureau). 
La détection se fait à l’aide d’un capteur pyroélectrique situé sous la lentille  
de détection.

Le capteur mesure en continu la luminosité ambiante et la compare au niveau 
prédéfini par le potentiomètre.

Mode test :
Ce mode permet de valider la zone couverte par le produit. Chaque détection 
sera alors signalée par l’allumage d'un voyant durant 1 seconde, si le niveau 
d'éclairement est inférieur au seuil réglé.

Caractéristiques :
- possibilité de dérogation par bouton-poussoir local;
- seuil de luminosité réglable : 5 à 1200 lux;
- temporisation réglable : 1 à 30 min;
-  montage en semi-encastré ou en saillie dans une boîte d'encastrement  

de diamètre 60 mm;
- hauteur d'installation recommandée : de 2,5 m à 3,5 m;
- fonction maître / esclave pour élargir la zone de détection.

X Caractéristiques techniques : 

EE810

EE813

EE811

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Détecteur 360° 1 canal

fonctions :
-  commande du relais S1 si présence  

et si le niveau de luminosité  
est insuffisant;

-  fonction esclave possible  
avec les détecteurs maîtres 
EE811 ou EE812

tension d'alimentation :
230 V~ 50 Hz

contact de sortie S1 :
16 A 230 V~ AC 1

1 EE810

Détecteur 360° 2 canaux

-  commande du relais S1 
identique au EE810

-  commande du relais S2 uniquement 
si présence détectée :  
choix entre 3 modes  
de fonctionnement

tension d'alimentation :
230 V~ 50 Hz

contact de sortie S1 :
16 A 230 V~ AC 1

contact de sortie S2 :
2 A AC1 libre de potentiel

1 EE811

Détecteur 360° 1/10 V

associé à des ballasts électroniques
1/10 V ou à des télévariateurs,
ce détecteur offre des fonctions  
de régulation de lumière selon 3 modes

tension d'alimentation :
230 V~ 50 Hz

contact de sortie S1 :
10 A 230 V~ AC 1

sortie 1/10 V : max 50 mA

1 EE812

Montage en saillie  
pour détecteurs de présence

pour montage en saillie  
des TX51... / EE810 / EE811 / EE812

1 EE813
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Télévariateurs

Les télévariateurs permettent de faire varier la luminosité d’une charge  
incandescente, halogène BT (230 V~), halogène TBT (12 V~ ou 24 V~) avec 
transformateur électronique ou ferromagnétique, LED 230 V dimmable, LED TBT 
(12 V~ ou 24 V~) dimmable avec transfo électronique et fluocompacte (CFL).

Caractéristiques :
-  télévariateurs universels à reconnaissance automatique du type de charge  

(autonome ou via apprentissage);
-  démarrage progressif pour augmenter la durée de vie des lampes;
-  mémorisation du dernier niveau d’éclairement lors de l’arrêt de l’éclairage  

et lors d’une coupure secteur;
- protection contre la surchauffe et la surcharge.

Version confort (EVN012, EVN004) :
- mode expert si la variation n’est pas satisfaisante (clignotement, …);
-  fonctions "confort" : scène ou scène temporisée (EVN004), extinction  

progressive, veilleuse ou rappel du niveau maximum.

Télévariateurs pilotes 1/10 V~ :
Les luminaires équipés d’une entrée dimmable 1/10 V~, quel que soit leur puis-
sance, peuvent être commandés par un EV106 ou un EV108. Ils permettent, à 
partir d’une commande centralisée, de commander à distance des puissances 
importantes :
- des ballasts électroniques 1/10 V~ (max. 30, soit 50 mA).

 X Caractéristiques techniques, voir pages 7.28

EVN011

EVN004

Désignation Caractéristiques Larg. en z  17,5 mm Emb. Réf.

Télévariateurs universels 300 W

-  compatibles avec toutes les charges;
-  3 modes de reconnaissance des charges : 

automatique, par apprentissage  
ou expert (version confort);

-  peut remplacer un télérupteur  
avec la fonction de variation en plus;

-  commande bouton-poussoir par phase 
ou par neutre;

- faible consommation

version "standard" 1 1 EVN011

version "confort"
- mode expert
-  différents modes par double appui  

sur BP de variation : extinction  
progressive ou veilleuse  
ou allumage 100 %

1 1 EVN012

Télévariateurs universels 500 W

-  compatibles avec toutes les charges;
-  3 modes de reconnaissance  

des charges : automatique,  
par apprentissage ou expert  
(version confort);

- faible consommation

version "standard" 2 1 EVN002

version "confort"
- mode expert
-  allumage 100 % via double appui  

sur BP variation
-  1 BP scène : veilleuse ou scène  

ou scène temporisée ou extinction  
progressive

- BP variation multitension

2 1 EVN004

EV108

Désignation Caractéristiques Larg. en z  17,5 mm Emb. Réf.

Télévariateurs pilotes 1/10 V~

-  pour piloter les ballasts électroniques  
ou les télévariateurs EV100 / EV102;

- affichage du niveau de variation;
-  paramètres réglables : seuils mini.  

et maxi., vitesse de variation, vitesse  
d’allumage et d’extinction

version "standard" 4 1 EV106

version "évoluée"
-  2 entrées : niveaux d’ambiance 

ou forçages

4 1 EV108

Désignation Caractéristiques Larg. en z  17,5 mm Emb. Réf.

Intercalaire de dissipation pour réduire l’échauffement 1/2 12 LZ060

LZ060
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Minuteries

Sous réserve de modifications techniques

33%

1

2

N
L

3
4

min

30s.

3

10

5
8

EMN 001

100 %

min

30s.

3

10

5
8

EMN 001

1

2

AI3_EM001_T2_02

N N
Ph

33%

N
L

3

4

min

30s.

3

10

5
8

EMN001 / EMN005 / 
EMS001B / EMS005B

100 %

1
2 3

4

N
F

EMN005 / EMS005B

100 %

1
2 3

4

temporisation

réglable 

30 s

préavis

10 s

EMN005

  cycle de charge�

redémarrage du cycle 

Les produits EMN001, EMN005, EMS001B et EMS005B reconnaissent et interprètent automatiquement les types de branchements (3 ou 4 fils). 
Ils effectuent un cycle de temporisation automatique lors de la mise sous tension.

Diagrammes de fonctionnement des minuteries

Raccordements électriques

Sélection du 
mode de fonc-
tionnement
1.  minuterie 

simple
2.  minuterie +  

préavis
3.  minuterie 

double tempo
4.  minuterie 

double tempo 
+ préavis

minuterie à double tempo. à 
préavis intégré par clignotement 
40 et 30 s. avant la coupure

manette forçage ON ou 
temporisé

potentiomètre réglage durée

Minuteries
EMN001 / EMN005 / EMS001B / 
EMS005B

Présentation des produitsSpécifications techniques

ca
ge

 d
’e

sc
al

ie
r 

  
  

  
  

co
ul

oi
r

ca
ge

 d
’e

sc
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r

Schéma 4 filsSchéma 3 fils

 230 V~ + 10 / - 15 %
 50 / 60 Hz

 < 5 VA

 16 A 250 V~
 2300 W
 2300 W
 1500 W
 cap 11�F, 1000 W
 3600 W
 2300 W
 460 W

 230 V~ ± 15 %
 50 / 60 Hz
 
 < 5 VA
 

 16 A 250 V~
 2300 W
 2300 W
 1500 W
 cap 11�F, 1000 W
 3600 W
 2300 W
 460 W

 EMN001 - EMS001B  EMN005 - EMS005B

souple
rigide

pontage minuterie / préavis

raccordement

t° de fonctionnement
t° de stockage

environnement

caractéristiques fonctionnelles

temporisation
courant de repos (max)

tension d’alimentation

consommation

pouvoir de coupure :
- AC1
- incandescence
- halogène 230 V
- transformateur ferromagnétique
- fluorescent compensé parallèle
- fluorescent compensé série
- transformateur électronique
-  fluorescent compact avec ballast  

électronique

caractéristiques électriques

 1 à 6I  

 1,5 à 10I 

 2 fils de 1,5I

 1 à 6I  

 1,5 à 10I 

 2 fils de 1,5I

 -10 à +55 °C
 -20 à +60 °C

 30 s. à 10 min. / 1 h.
 100 mA

 30 s. à 10 min.
 100 mA

Préavis d’extinction 
EMN005 / EMS005B 

recyclage 
cycle court

enclenchement
du cycle 1 heure
pendant le
cycle court

enclenchement 
du cycle 1 heure 
et interruption
volontaire avant
la fin du cycle



 7.22 Sous réserve de modifications techniques 

Détecteurs de fumée

Réf. TG600AL TG550A / TG551A

type de détection détecteur de fumée optique détecteur 
de fumée /chaleur optique

alimention 3 V (CR17335) 9 V alkaline

pile remplaçable non non

durée de vie 10 ans 10 ans

dimensions 97 mm x 37 mm 125 mm x 48 mm

degré de protection IP30 IP32

couverture moyenne détectée 50 m² (rayon 4 m) 50 m² (rayon 4 m)

interconnexion - max. 40 détecteurs (radio)

signalisation acoustique en cas de détection 84 dB op 3 m 85 dB op 3 m

signalisation alarme incendie et anomalie LED rouge LED rouge

signalisation en cas de tension - -

LED de signalisation optique supplémentaire - LED blanche

normes EN 14604:2005-10 EN 14604:2005-10 

autorisation Flandres Flandres

Wallonie Wallonie

Bruxelles Bruxelles
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Sous réserve de modifications techniques

Interrupteurs crépusculaires

EEN100 EEN101 EE110 EE171

15 min. 1 min.

EEN002 EEN003

96 x 50 x 32

2 x 0,75 mm2 0,2 mm² à 1,5 mm²

IP55 IP55

EE702

2 130

10 20

20 000 0,09

Ech 40%

80

95

42

Ech 50%

5 

3 

4 

2 1 

5 

3 

2 
1 

4 

1

2

3

4

5

EE701

230 V ~ + 10 / - 15 %

ON : 10 lux
OFF : 30 lux

ON : 40 s.
OFF : 120 s.

50 m

2,5 maxi.

2,5 maxi.

50 / 60 Hz

IP55

24 h.

+/- 6 min. / an+/- 6 min. / an

sortie 
pouvoir de coupure max. 
- AC 1
- lampes à incandescences
- lampes halogènes 230 V
- tubes fluorescents, non compensés
- tubes fluorescents compensés
- fluo compact ballast traditionnel
- halogène TBT transfo ferro. ou électro. 
- fluo compact ballast éléctronique
- tubes fluorescents duo

fréquence

alimentation

caractéristiques électriques

Spécifications techniques

température de fonctionnement

degré de protection

raccordement

dimension en mm

Valeur typique des résistances des cellules EEN002 et EEN003

Installation de la cellule
Pour un bon fonctionnement de l’appareil, la cellule ne doit pas être 
exposée directement au soleil ou près d’une source lumineuse et 
doit être installée à l’abri de la poussière et de l’humidité.
En cas de coupure de la liaison entre la cellule et l’interrupteur 
crépusculaire, la sortie est active en mode auto.
Lors du raccordement de la cellule, ou avant toute intervention sur 
celle-ci, couper l’alimentation 230 V de l’interrupteur crépusculaire.

voyant de signalisation
capteur de luminosité
entrée et sortie de câbles
potentiomètre de réglage du seuil 
d’allumage
potentiomètre de réglage du retard à 
l’enclenchement et au déclenchement

* livrée avec 1 m de câble (2 x 0,75 mm2)  

capacité en mm2 (cellule)

capacité en mm2 (boîtier)

distance max. entre cellule et boîtier

raccordement

degré de protection

température de stockage

température de fonctionnement 

environnement

finesse de programmation

cycle

technologie

programmation

type de cellule

temporisation à l’enclenchement 
et au déclenchement

seuil de luminosité : 2 gammes de mesure  
(sauf EE702)

caractéristiques fonctionnelles

contact NO 
 
8 A  250 V ~
1000 W
1000 W
1000 W
-
12 x 20 W
750 W
8 x 58 W
-

1 inverseur libre de potentiel 
 
16 A 250 V ~
2300 W
1500 W
1000 W
200 W C = 15 μF
-
-
-
1000 W

contact NO 
 
16 A  250 V ~
2300 W
2300 W
2000 W
-
20 x 20 W
1500 W
16 x 58 W
-

saillie
EE003

encastrée*
EEN002

saillie
EEN003

intégrée

15 à 60 s.réglable de 
1 à 120 s.

5 à 100 lux et 50 à 2000 lux2 à 1000 lux

saillie
EE003

-25 °C à +60 °C

-25 °C à +45 °C

réserve de marche

précision de marche

ouinon

électromécanique

accu 200 h. 
après 120 h. de 
mise sous tension

pile au lithium
cumul de 25000 h.
si coupure secteur

type

cellules

résistance en k Ωluminosité (lux)

-25 °C à +70 °C

30 x 24 (perçage Ø 20 mm)

à encastrer montage en saillie

-25 °C à +70 °C

0,75 à 4

0,5 à 4

-20 °C à +60 °C

-10 °C à +50 °C (boîtier)

oui

électronique

7 jours

Présentation EE702
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L3

L2

L1

N

1

2 b

a

hager

230 V~
In = 6,7- 39 A
IAn <  5,7A

1 A AC1

ED183

250 V~

1 2

N
L3

L2

L1 Principe de fonctionnement
Les relais de délestage sont mis en œuvre dans les installations 
ne permettant pas la commande de deux appareils à forte 
consommation. 
La bobine du relais de délestage est branchée en série avec 
l’appareil prioritaire. 
Lors du dépassement du seuil, le contact de sortie s’ouvre et 
coupe l’alimentation de l’appareil non-prioritaire par l’intermédiaire 
d’un contacteur.

Remarque
Le relais de délestage convient pour les chauffe-eau instantanés.

Raccordement électrique ED183Caractéristiques techniques ED183 
gamme d’intensité 6,7 à 39 A

correspond à une puissance de 
en monophasé : 230 V 1,5 à 9 kW 
en triphasé : 400 V 4,6 à 27 kW

seuil de détection  3,1 <= l <= 5,7 A 
l’augmentation 
continue du courant 
jusqu’au courant 
d’appel n’est pas 
autorisée

consommation de maintien 0,5 à 4 VA

contact de sortie contact NF

pouvoir de coupure 1 A AC1

temps de réponse 10 … 20 ms

temps de mise au repos 5 … 10 ms

endurance électrique à charge nominale > 105 manœuvres

température ambiante max. 40 °C

degré de protection IP40

raccordement 
- bobine 2,5 à 16 mm2  
- contact de sortie 0,75 à 4 mm2

Appareil
prioritaire

Appareil
prioritaire

Appareil
non-prioritaire

Relais de délestage ED183

Délesteurs

Sous réserve de modifications techniques 
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Délesteurs

Délesteur 60001

Schéma de raccordement

LN

1 2

3 4

5 6

L L

1 2

3 4

5 6

L

facultatif

Commande de chauffage  
par contacts

Délesteur 60060

Schéma de raccordement

test

S1 S2 S3

FP FP FP

T

C

A

40 45
55

65
75

15

25

35

20

50

30 60

80
9010

1 - pour les installations équipées  
     d’un compteur électromécanique
   
      ou

2 - pour les installations équipées
     d’un compteur électronique

Compteur
électronique

ou

Sortie paramétrée en contacteur à ouverture

Sortie paramétrée en contacteur à fermeture

Sous réserve de modifications techniques
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Détecteurs de mouvement

Caractéristiques techniques

EE83x - EE82x EE86x - EE85x 
EE87x - EE84x

EE804A - EE805A EE880 EE883

tension d’alimentation 230 V~ AC 230 V~ AC 230 V~ AC 230 V~ AC 230 V~ AC
fréquence 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
réglage du seuil  
de luminosité

5 à 1000 lux 5 à 1000 lux 5 à 1000 lux 2 à 2000 lux 2 à 2000 lux

durée de fonctionn. après 
détection

5 s. à 15 min. 5 s. à 15 min.ou 30 min. 
avec télécommande

5 s. à 30 min 5 s. à 15 min 5 s. à 15 min

sortie non libre de potentiel libre de potentiel non libre de potentiel libre de potentiel libre de potentiel 
pouvoir de coupure AC1 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A
-  lampes à incandescence 1500 W 2300 W 2300 W 2300 W 2300 W
-  lampes halogènes 230 V 1500 W 2300 W 2300 W 2300 W 2300 W
-  lampes halogènes avec 

transfo. ferro.
1500 VA 1500 VA 1500 VA 1500 VA 1500 VA

-  lampes halogènes avec 
 transfo. électro.

1500 VA 1500 VA 1500 VA 1500 VA 1500 VA

-  tubes fluo. non compensés 1000 W 1000 W 1000 W 1200 W 1200 W
-  tubes fluo. compensés en 

parallèle
290 W C = 32 μF (C1) 400 W C = 32 μF (C1) 1000 W - -

-  tubes fluo. ballast électro-
nique 

580 W 580 W 1000 W 580 W 580 W

-  fluocompactes et LED (230 V) 10 x 20 W 20 x 20 W 20 x 20 W 20 x 20 W 20 x 20 W
capacité de raccordement 1 à 1,5 mm2 1 à 1,5 mm2 1 à 2,5 mm2 1 à 1,5 mm2 1 à 1,5 mm2

indice de protection IP55 IP55 IP21, IK04 IP54 IP54
T° de fonctionnement -20 °C à + 55 °C -20 °C à + 55 °C -5 °C à + 45 °C -20 °C à +50 °C -20 °C à +50° C
fréquence HF - - - - 5,8 Ghz +/- 0,075 

Ghz
dimensions produit  
(L x l x h) en mm

pour 200° 140° :
83 x 97 x 127
pour 360° :
91 x 139 x 153

91 x 139 x 153 saillie :
Ø 105
encastre :
Ø 85

saillie :
Ø 125,5 x 65

saillie :
Ø 125,5 x 51

N

LN SS’ SS’
µ

S1 L S1
= Mode auto
= ON permanent

N

LN SS’ SS’

µ

S1 

L S1

Strap         : réf.  AWG16 (1,5 mm², 50 mm min.)

= Mode auto
= ON permanent

N

LN L’ L’L
µ S1 

L S1

= Mode auto

= ON permanent

N

LN L’ L’L

µ

S1 

L S1

= Mode auto

= ON permanent

EE87x - EE86x - EE85x - EE84x

Fonctionnement en parallèle

EE83x - EE82x
Raccordement

N

LN SS’ SS’
µ

L

LN SS’ SS’
µ

N

LN SS’ SS’

µ

L

LN SS’ SS’

µ

Sous réserve de modifications techniques 
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Zone de détection

Détecteurs de présence encastrés

Ressorts de fixation

Capteur de mesure de luminosité
sous la lentille de détection

Potentiomètres
1 et 2

Lentille de détection

LED de confirmation
pour test et réception IR

Capteur IR (détection) Récepteur IR (télécommandes)

Spécifications techniques EE815 EE816

couleur blanc

distance de détection mouvement : 7 m diamètre (installation à 2,5 m de hauteur)
présence : 5 m de diamètre (installation à 2,5 m de hauteur)

alimentation 230 V~ (+ 10 % / - 15 %)
50 / 60 Hz

réglage du seuil de luminosité 5 à 1000 lux 3 modes

réglage de la temporisation 1 min à 1 h

télécommandes EE807 et EE808 batterie : 1 x 3 V CR2032, protocole IR RC6, IP 30

réglages via télécommande IR EE807 mode présence / absence, temporisation, luminosité, reset, mode test, 
type de démarrage, fonctionnement de la cellule (active ou passive)

réglages via télécommande IR EE808 forçage ON / OFF forçage ON / OFF, variation, scènes 

sortie 16 A AC1 14 V / 50 mA bus DALI avec 24 ballasts

type de charge
- charge incandescente
- halogène 230 V
- halogène TBT via transfo
  ferromagnétique ou électronique
- fluo via ballast électronique
- tubes fluorescents compensés en parallèle
- fluo-compact avec ballasts électroniques

2300 W
2300 W
1500 W

1000 W
1000 W
23 x 23 W

fonctionnement du bouton-poussoir raccordé présence / absence
(auto / semi auto)
même phase que
l'alimentation

présence / absence
(auto / semi auto)
même phase que
l'alimentation + variation 

raccordement 1,5 mm², câbles souples ou rigides

classe d'isolation II

indice de protection IP41

IK IK03

environnement
température de stockage
température de fonctionnement

-20 °C à +60 °C
-10 °C à +45 °C

normes CEI 60669-1, CEI 60669-2-1, CE et CTick

Schémas de raccordementDescription

EE815 EE816

L
N

230 V ˜L
N

230 V ˜

     L’    L       N     BP     L      N     BP     da+   da-

ballast
DALI

Zone de détection

x
y

6 m

2,5 m 2,5 m

2,5 m

1 m

Recouvrement

h 2,5 m 3 m 3,5 m
x 5 m 5 m 5 m
y 7 m 8 m 9 m

bouton-poussoir
pour détection
présence/absence

Sous réserve de modifications techniques
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Variateurs

Schémas de raccordement

EVN011 EVN012 EVN002 EVN004 EV106 EV108

tension d’alimentation 230 V~ + / - 10 %
fréquence 50 / 60 Hz 50 Hz
consommation à vide 0,2 W 3 W
mode de commande des lampes direct par dimmer
puissance commandée 300 W 500 W contact 10 A - 230 V
types de charges compatibles :
- incandescence 230 V
- halogène 230 V
- halogène TBT avec transfo
- fluocompacte variable (CFL)
- fluocompacte et LED non variable
- LED variable 230 V

300 W
300 W
300 VA
60 W
-
60 W

500 W
500 W
500 VA
100 W
-
100 W

-
-
-
-
-
-

commande 1 / 10 V - 1 sortie

état de la commande 1 / 10 V - maître
i max. autorisé pour les voyants BP 5 mA - 5 mA -
distance max. BP-télévariateurs
ou en commande 1 / 10 V

50 m

BP variation et ON / OFF sur le module non oui
nbre de niveaux d’éclairement préréglés - 1 - 3
entrée cde niveau d’éclairement préréglé - 1 - 2
réglage des seuils d’éclairage mini et max - oui
sortie indication d’état marche / arrêt - -
affichage numérique des valeurs - oui
puissance dissipée max 2,1 W 4,5 W 6 W
indice de protection IP20
température de fonctionnement -10 °C à +45 °C
température de stockage -25 °C à +70 °C -20 °C à +60 °C
raccordement rigide 1,5 à 6 mm2 1,5 à 10 mm2

raccordement souple 1 à 6 mm2

EVN011 - EVN012 EVN002 EVN004

EVN011
300 W 45°C

ε

L

N

L/N

L

N

ε
Ph/N

4
3

échelle 1

EVN002
500 W 45°C

N

L1

L2

E1ε

N L

EVN002
500 W 45°C

N

L1

L2

E1

ε

N

L1
L2

E1

ε

EVN004
500 W 45°C

5 6

ε

N

L1

L2

L3

+24V DC

GND (+24V DC)

N L

E1

EVN004
500 W 45°C

ε

+24V DC

GND (+24V DC)

E1E2

N

L1

L2

L3

ε

+ 24 V 

E1E2

N
L1
L2

L3

Utiliser la même phase 
pour la commande 
et l’alimentation

Ne pas oublier de raccorder 
les 2 points de neutre

Ph
N

Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications techniques 
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Système tebis - 

En adoptant le système communicant domotique tebis, 
vous enrichissez votre savoir-faire pour proposer à vos 
clients les plus exigeants une solution sur mesure qui soit 
le reflet de leur mode de vie. 
Facile à installer, facile à programmer, tebis est la solution 
pour vos chantiers résidentiels, locaux professionnels 
et petit tertiaire. 
La solution domovea fonctionne sur le protocole KNX et 
permet d’interfacer jusqu’à 500 produits KNX, dont 250 
produits radios et 250 produits filaires.
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Le système tebis prend en charge l’ensemble des fonctions 
électriques de l’installation (éclairage, ouvrants motorisés, 
chauffage) et les fait interagir au travers de prestations 
domotiques évoluées (fonctions logiques, tableau de bord 
énergétique,…). Un grand nombre d’interfaces de contrôle 

sont disponibles (interrupteurs automatiques, télécommandes 
RF, station météo,…) pour offrir à vos clients une expérience 
domotique complète.  
La technologie KNX garantit la pérennité et l’interopérabilité 
de vos réalisations. 

En fonction des caractéristiques de vos chantiers, tebis vous propose 3 modes de configuration complémentaires.

3 modes de configuration

        (RF)

Installation KNX via fréquence radio (868.3 MHz)

- simple et rapide
- programmation directe sur les appareils (tournevis)
- pas besoin d'outil de programmation ou de formation

Idéal pour :
- les rénovations
- les petits projets
- les extensions de projets

easy link    (TJA670, TJA470)

Avec la configuration easy link vous avez
accès à de nombreuses fonctions KNX sans utiliser ETS.
 
- simple et rapide
- programmation du serveur via l'application Hager Pilot
- combinaison de produits filaires et RF

Idéal pour :
- les installations neuves
- les projets résidentiels et petits tertiaires

L’offre tebis
La gestion technique  
intelligente du bâtiment
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La solution KNX pour des installations plus exigeantes ou 
plus imposantes. Par cette méthode de programmation,  
vous avez accès à toutes les possibilités des produits tebis.
 
-  gestion approfondie grâce aux nombreux paramètres
- programmation via ETS
- combinaison de produits filaires et RF

Idéal pour :
- les installations neuves exigeantes
- les projets tertiaires

Résidentiel Rénovation RF
Plug & Play
Installateur

Pas de travaux
Simple
Evolutif

coviva

Neuf Bus + RF
KNX
Tablette
Installateur

Nombreuses fonctions
Evolutif et ouvert
Scènes
Fonctions logiques

domovea

Tertiaire Bus
KNX
ETS
KNX partner

> 300 fabricants actifs
Gestion complète
Pérénnité
Interopérabilité

KNX
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domovea
L'accès au monde KNX plus 
simple que jamais

Les avantages pour vous :

 - Produit unique dans l’installation : configuration en 
mode easy link, visualisation et objets connectés

 - Installation rapide & configuration aisée (sans ETS)

 - Solution de visualisation pour appareils mobiles

 - Réalisation de séquences (super scénarios)

 - Intégration de caméras IP

 - Accès à l’internet des objets (IOT, IFTTT)

 - Topologie filaire, radio ou mixte

 - Personnalisation des écrans

Caractéristiques techniques :

 - 2 versions : domovea "basic" (TJA670)  et "expert" (TJA470)

 - Configuration via easy link ou system link (ETS)

 - Installation jusqu’à 500 appareils en mode easy link

 - Installation de 2 à 50 caméras (fonction du type de serveur)

 - Séquences possibles avec fonctions logiques

 - Accès à distance sécurisé

 - Combinaison possible avec de la vidéophonie

Trois en un !
Le serveur «domovea» rassemble les fonctions de 
programmation (easy link), de visualisation et d'interaction 
avec les objets connectés (IOT). Vous installez sur votre 
tablette, smartphone ou PC, l'application hager Pilot.

Vous vous connectez au réseau wi-fi et vous configurez 
votre installation. L'application domovea permettra ensuite 
au client final de piloter son installation en local ou à distance 
et d'interagir avec le monde des objets connectés.
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03 0401
Standard international
L'offre Hager est basée sur 
le standard KNX qui offre :
- évolutivité,
- pérennité,
- interopérabilité.

02
Diversité de produits
Grâce à une large gamme 
de produits filaires et  
radio-fréquence, le système 
easy link n'a jamais été 
aussi complet.

Fonctions avancées
Le mode easy permet 
d'accéder à des fonctions 
à valeurs ajoutées pour 
vos clients.

05
Visualisation
Le projet domovea est 
généré et visualisé sur 
smartphone en un seul  
clic à partir de l'interface  
de configuration easy.

06 07
Installations pérennes
Le serveur vous permet de 
relire et de faire évoluer les 
installations réalisées avec 
l'ancien TX100.

IOT
Interactions possibles  
avec les objets connectés.

Expert tips

Configuration simplifiée 
Réalisée sur une tablette (iOS  
ou Android) ou sur un PC dis-
posant d'un accès Wi-Fi, la 
configuration en mode easy 
est intuitive et conviviale.

08
Intégration possible  
de caméras IP.
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TXA101

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Coffret de programmation
avec domovea basic

Comprend :
1 x connexion bus
1 x connexion RJ45
1 x configurateur domovea basic TJA670
1 x alimentation TXA114
1 x câble ethernet
1 x point d'accès Wi-Fi

Non compris :
Coupleur de média TR131

raccordements :
- bus 30 V DC + 24 V DC
- 230 V~ 50 Hz

liaison bus / Wi-Fi

mémoire interne pour 1 projet 

des projets existants peuvent être sauvegardés ou  
restaurés via une clé USB

compatible avec les tablettes iOS et Android -  
indépendamment de la taille de l'écran

TXA101

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants IP tebis
domovea
Composants IP tebis
domovea

L'outil de supervision fonctionne toujours avec le protocole KNX. 

Il implique l’utilisation de deux applications, la première étant l’application  
de configuration (easy link) pour l'installateur hager Pilot et la seconde étant  
l’application pour l’utilisateur final domovea.

Configuration :
-  télécharger l’application hager Pilot sur App Store ou le Google Store  

(version min. iOS 9, Android 4.4 ou Windows 8.1)
- raccorder le serveur sur un routeur WiFi 
- sélectionner le routeur WiFi sur votre terminal mobile
- lancer l’application hager Pilot.
- commencer la configuration

Utilisation :
-  le serveur permet aux utilisateurs d’établir un lien avec le système KNX depuis  

le réseau local (LAN) et depuis internet, via l’application domovea (version min 
iOS10.2 ou Android 5)

- l'interface utilisateur est intuitive et ergonomique

2 versions :
Le serveur domovea est disponible en 2 versions (basic et expert).
Elles proposent toutes les deux : la configuration via easy link, ou via ETS en mode 
local, la réalisation de séquences simples, l’utilisation de caméras IP ainsi que l’in-
tégration d’objects connectés pour contrôler la musique, faire de la géolocalisation 
ou réaliser des commandes vocales…

La version expert propose, en plus de la version basic, l’utilisation de 50 caméras 
(au lieu de 5 pour la version basic), la réalisation de séquences avancées (séquen-
ces simples de type ‘domograms’ pour la version basic), la programmation par 
ETS à distance et l’intégration de la vidéophonie.

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

domovea basic

configuration easylink, IoT  
et domovea en 1 seul produit

alimentation : 24 V DC

raccordements :
- 2 x USB
- bus KNX
- 2 x RJ45
- bornes : quickconnect

6 TJA670

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

domovea expert alimentation : 24 V DC

raccordements :
- 2 x USB
- bus KNX
- 2 x RJ45
- bornes : quickconnect

6 TJA470

TJA470

TJA670

Application "Hager pilot"

Via Google Play Store (Android 4.4)
Via Apple Store (iOS 9.0)
Via Windows 8.1

Configuration de l'installation par l'installateur
en mode easy link

Application "domovea"

Via Google Play Store (Android5.1)
Via Apple Store (iOS10.0) ou 
Via Windows 8.1

Utilisation du système par le client final
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Modules d’alimentation :
Fournissent la tension d’alimentation des produits filaires.
Il faut prévoir 1 alimentation par ligne bus.

La gamme tebis exploite le protocole KNX utilisé par de nombreux fabricants  
et répond à la norme internationale ISO / CEI 14543-3.

 X Caractéristiques techniques, voir page 8.65

TXA112

TGA200

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Réf.

Modules d’alimentation
30 V

Fournissent la tension d’alimentation  
du système, prévoir 1 alimentation  
par ligne bus

alimentation : 230 V~ 50 Hz

tension secondaire : 30 V DC TBTS  
résistant aux courts-circuits

1 sortie
- 1 x 30 V DC 320 mA

4 TXA111

1 sortie
- 1 x 30 V DC 640 mA

4 TXA112

2 sorties
- 1 x 30 V DC 320 mA
- 1 x 24 V DC 640 mA

4 TXA114

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Modules d’alimentation KNX

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Réf.

Modules d’alimentation  
24 V

tension secondaire: 24 V DC
puissance nominale: 1 A / 36 VA

4 TGA200
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Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

Coupleur de ligne alimentation : bus 30V DC 2 TYF130

Routeur IP/KNX alimentation : bus 30V DC  
ou via PoE

raccordements :
- bus 30 V DC
- réseau : RJ45

1
    

 TYFS121

Interface IP/KNX alimentation : bus 30V DC

raccordements :
- bus 30 V DC
- réseau : RJ45

1
    

 TYFS120

Interfaces USB/KNX alimentation via port USB

raccordements :
- PC : USB type A
- module : USB type B

interface modulaire 2
    

 TYFS122

interface murale
    

TH102

Câble bus

EIB-Y (ST)
Y x 2 x 2 x 0,8 mm
Isolé 4 kV

longueur 100 m TG018

longueur 500 m TG019

longueur 100 m - sans halogène  TGZ181

longueur 500 m - sans halogène  TGZ185

TYF130

TYFS121

TYFS120

TYFS122

TG008

TG029

Bornes de connexions bus

 

4 raccordements possibles par borne
emballage = 50 pièces
capacité de raccordement :
0,6 à 0,9 mm² fil rigide

TG008

Limiteur de surtension liaison à la terre par conducteur 
0,75 mm²

TG029

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Accessoires KNX

TH102

Coupleur de ligne :
Nécessaire en cas d’installation avec plus de 64 produits bus. Il permet de réaliser 
le raccordement de 2 lignes bus pour des installations avec plus de 64 produits

Interface IP/Knx Secure :
L'interface IP donne accès au bus à partir de n’importe quel point d’accès sur le 
réseau de données, que ce soit localement ou à distance. Elle est utilisée pour 
l'adressage, la programmation et le diagnostic  des composants Knx.

Router IP/KNX Secure :
Extension d'une installation KNX répartie sur plusieurs bâtiments qui sont  
connectés via un réseau IP.

Interface USB/KNX Secure :
Elle permet de connecter un PC (réseau IP) au bus KNX via le port USB.
Elle est utilisée pour l'adressage, la programmation et le diagnostic  
des composants Knx.
Enjoliveurs pour interface murale avec découpe : voir page 9.59

Limiteur de surtension :
Protection fine bipolaire recommandée lors de la présence d’une liaison bus entre 
plusieurs bâtiments.
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Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

Modules d’entrées à encastrer alimentation : bus 30 V DC 

2 entrées TXB302

4 entrées TXB304

Modules d’entrées + sorties LED alimentation: bus 30 V DC

2 entrées + 2 sorties LED TXB322

4 entrées + 4 sorties LED

caractéristiques des LED :
Imax : 0,85 mA
U = 1,8 V DC

TXB344

Modules d’entrées 230 V~ 
 

alimentation : bus 30 V DC

4 entrées 230 V~ 4 TXA304

10 entrées 230 V~ 6 TXA310

Module d'entrées universelles alimentation : bus 30 V DC

6 entrées

il est équipé d'un système d'auto-
détection du type d'entrée raccordée 
(libre de potentiel, 24...230 V AC/DC)

6 TXA306

Module d'entrées analogiques alimentation : 
bus 30 V DC + 24 V AC

4 entrées 4 TYF784

Module de sorties analogiques alimentation :
bus 30 V DC + 24 V AC

4 sorties 4 TYF684

Set de 4 LEDs rouges 
Ø 5 mm

pour TXB322 – TXB344 TG308

Ces interfaces d’entrée permettent la prise en compte sur le bus de diverses  
informations nécessaires pour réaliser la commande et la gestion des équipements 
électriques d’une installation.

Modules d’entrées à encastrer TXB*** :
Ils permettent le raccordement de contacts libres de potentiel.  
Toutes les commandes sont du type TBTS (Très Basse Tension de Sécurité).
Ils gèrent les contacts NO/NF issus d’organes de commande traditionnels 
(BP, interrupteur, thermostat, horloge, …)

Modules d'entrées 230V TXA304, 310 :
Ils permettent le raccordement de 6 contacts à voyant (interrupteurs  
ou poussoirs) max. 10 mA. Visualisation de l’état de chaque entrée. Possibilité de 
simuler l’état de chaque entrée (mode manuel).

Module de sorties analogiques :
Le module convertit des télégrammes KNX en signaux de sortie analogiques.

Modules d’entrées analogiques :
Le module enregistre et traite des données de mesure de détecteurs analogiques. 
Il traite à la fois des signaux de tension et de courant.

Module d’entrées universelles TXA306 :
Comparé aux TXA304 ou TXA310, ce module permet en plus des fonctions  
de comptage évoluées (en ETS) et la gestion d’entrées 24 … 230 V AC/DC.

 X Caractéristiques techniques, voir page 8.66

TXB302

TXB344

TG308

TXA304

TXA306

TYF784

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Modules d'entrées KNX
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Composants bus tebis
Interrupteurs horaires KNX

Interrupteurs horaires 7 jours :
Ils sont communicants, c’est-à-dire qu‘ils ne disposent plus de contact de sortie  
mais émettent directement leurs commandes sur le bus. 
-  programmateur 7 jours, 56 pas de programme, finesse 1 minute
-  possibilité de programmer des impulsions  (1 s. à 30 min.) 
-  changement automatique d’horaire été / hiver 

-  possibilité de programmation par PC ou sur le produit hors tension 
- réserve de marche de 5 ans 
-  barregraphe de visualisation du profil journalier 
-  horloge maître peut diffuser via le bus, l’heure et la date vers d’autres  

TXA022 - TXA023.

TXA023

EG003G

EG004

EG001

Antenne de radiopilotage

Pour synchronisation radio  
des interrupteurs horaires TXA023 et TYA720

distance entre antenne et
émetteur : 200 m max.

    EG001

Clé de verrouillage
(couleur jaune)

pour éviter toute manipulation
intempestive des horloges
TXA022 et TXA023

    EG004

Clé de programmation vierge
(couleur grise)

pour sauvegarder des programmes 
complémentaires pour les horloges 
TXA022 et TXA023

    EG005

Interface logiciel et adaptateur pour programmation de la clé  
depuis le PC et transfert des 
données du PC vers la clé par  
connexion USB

compatible avec Windows
XP (ou plus recent)
non-compatible avec Mac

    EG003G

EG005

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

Interrupteurs horaires 
7 jours 2 voies

alimentation : bus 30 V DC

- simulation de présence
- écran rétroéclairé
-  mode vacances : 

2 TXA022

Interrupteur horaire avec radiopilotage 
DCF 77 
(antenne EG001) non livrée

2 TXA023
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Détecteurs de présence encastrés KNX

Détecteurs de présence :
Ils sont prévus pour la commande automatique de l'éclairage, du chauffage ou de la 
ventilation des locaux en fonction de la présence des personnes et de la luminosité.

Grâce aux capteurs intégrés, ces produits sont capables de détecter des  
mouvements à l'approche (grand zone) et de détecter une présence (personne  
travaillant à un bureau) sur une zone plus restreinte.

Détecteur de présence TCC530E :
Le détecteur de présence contient 3 canaux :
-  Canal de régulation: pilote 2 zones d'éclairage en fonction de la présence et  

de la luminosité. La consigne appliquée à la zone 2 est proportionnelle à celle  
appliquée à la zone 1.

-  2 canaux de surveillance : sur base de la détection de présence,  
d'autres actionneurs (p.ex. le chauffage ou la ventilation) peuvent être pilotés.

Caractéristiques :
-  possibilité de raccorder un bouton-poussoir
-  seuil de luminosité réglable : 5 à 1000 lux
-  réglages par potentiomètres ou par télécommande
- diamètre de perçage : 60 mm
- mode test
-  télécommande dédiée au client final
- zone de détection : Ø 7 m
-  hauteur d'installation : 2,5 - 3,5m
-  2 modes de fonctionnement : 

mode présence (automatique) ou mode absence (mode semi-automatique)
- pilotable par EE807 / EE808
-  paramétrage du type de démarrage 
-  fonctionnement de la cellule (active ou passive)

 X  Caractéristiques techniques, voir page 8.67

TCC530E

TCC520E

EEK005

EE807

EE808

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Détecteur 360° encastré alimentation : bus 30 V DC

- fonctionnement : ON / OFF
- 1 canal
-  pas de sortie intégrée, 
  à coupler avec un module de sortie
- liaison master / slave

TCC510S

Télécommande infrarouge dédiée  
à l'installateur

réglages : mode présence / absence, temporisation, 
luminosité, mode test, reset, type de démarrage,  
fonctionnement de la cellule

EE807

Boîte de montage pour détecteur  
de présence encastré

dimensions : 
diamètre 75 x 67 mm

EEK005

Télécommande infrarouge dédiée  
au client final

réglages : ON / OFF,  
régulation de l'intensité lumineuse, activation  
et mémorisation de scènes

EE808

Détecteur 360° encastré 
DALI / DSI

alimentation: bus 30 V DC + 230 V~ pour DALI / DSI

- fonctionnement : régulation 
- max. 24 ballasts DALI / DSI
- liaison master / slave

     
TCC521E

Détecteur 360° encastré 
avec relais intégré 16 A

alimentation : bus 30 V DC
pour utilisation sans relais

alimentation : bus 30 V DC + 230 V~
pour utilisation avec relais
 
- fonctionnement : ON / OFF
- 1 canal 
- liaison master / slave

     
TCC520E

Détecteur 360° encastré alimentation : bus 30 V DC

- fonctionnement : régulation
- 3 canaux
- 2 zones d'éclairage

     
TCC530E
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Composants bus tebis
Détecteurs de présence apparents KNX

Détecteurs de présence :
Ils sont prévus pour la commande automatique de l'éclairage, du chauffage ou  
de la ventilation des locaux en fonction de la présence des personnes et de la  
luminosité. Grâce aux capteurs intégrés, ces produits sont capables de détecter 
des mouvements à l'approche (grand zone) et de détecter une présence  
(personne travaillant à un bureau) sur une zone plus restreinte.

Caractéristiques :
-  seuil de luminosité réglable : 5 à 1200 lux 
-  hauteur d'installation : 2,5 m - 3,5 m
-  zone de détection : 18 x 9 m
- mode test 
-  tête orientable à 90° afin d’adapter la zone de détection à la configuration du local 
- fonction master / slave 
-  accessoire pour montage en saillie : EE813

 X  Caractéristiques techniques 

TX510

TX511

EE813

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Détecteur 360° apparent 
plafond - 2 canaux

alimentation : bus 30 V DC

-  1er canal : fonction de la luminosité et de la pré-
sence avec une tempo. d’extinction réglable de  
1 à 30 min.

-  2ème canal : fonction de la présence (pour la  
commande du chauffage ou de la ventilation p.ex.) 
avec une tempo. réglable de 30 s. à 60 min.

TX510

Détecteur 360° apparent 
plafond - 1 canal

alimentation : bus 30 V DC

-  régulation de lumière suivant 3 modes
-  tempo. d’extinction réglable de 1 à 30 min.

TX511

Set de montage pour  
détecteurs apparents

diamètre 40 mm x profondeur 45 mm EE813

:
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gallery KNX
WXT

Les avantages pour vous :

 - 1 gamme, moins de références pour plus de possibilités.

 - Installation facile.

 - Programmable via easy link ou system link (ETS).

 - Choix des couleurs de leds des boutons-poussoirs.

 - Supports sécables pour obtenir un entraxe de 57 mm.

 - Bande lumineuse en option.

 - Large choix de plaques de recouvrement.

 - Large palette de fonctions.

Caractéristiques techniques :

 - 2, 4 ou 6 touches avec ou sans led.

 - Capteur de température intégré.

 - Buzzer intégré facilitant la localisation du produit  
pendant la programmation.

gallery KNX, c’est l’intelligence sur mesure pour vos  
chantiers résidentiels et tertiaires haut de gamme.
Une scénarisation à la carte, quels que soient les besoins  
de vos clients, pour des bâtiments durables et
efficients en énergie.
Etant compatibles KNX, ces nouveaux boutons-poussoirs 
sont programmables via easy link (TJA670, TJA470) et via 
system link (ETS).

La solution universelle  
pour tous vos chantiers
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03 04

08

01
Support à vis
Composé de métal et de 
plastique, il représente 
un bon compromis entre 
rigidité et souplesse. Les 
supports sont sécables 
pour obtenir un entraxe  
de 57 mm.

02
Touches
Disponibles en 3 couleurs :
blanc polaire, titane et noir.

Plaques de recouvrement
Large choix pour un rendu 
parfait. Un système de 
compensation de la plaque
permet de rattraper les 
défauts du mur.

Gamme gallery
Les produits "traditionnels" 
gallery qui complètent  
l'offre KNX sont repris  
page 10.01 et suivantes.

05
Bande lumineuse en 
option
Fine bande lumineuse qui 
se fixe directement
sur le support pour signer 
subtilement vos projets.

06 07
Gallery KNX
Compatibles :
easy link et system link (ETS).

Bornes quickconnect
Les fils souples et rigides 
1,5² et 2,5² et un petit « clic » 
vous assurera que le câble 
est bien connecté.

Expert tips

Mécanisme 45 x 45 mm 
Disponibles en 2, 4 ou 
6 touches avec ou sans 
led RGB, avec sonde de 
température et avec buzzer 
intégré pour la localisation.
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Composants bus tebis
Boutons-poussoirs et détecteurs de présence gallery KNX

Ces mécanismes comprennent des boutons-poussoirs sur lesquels on vient  
clipser les touches. Ils intègrent : 
- une touche d’adressage
- des griffes de fixation
- un capteur de température
- un buzzer pour la localisation pendant la programmation

Chaque produit est composé : 
- d’un support à vis ou à griffes
- d’un mécanisme
- d’une ou plusieurs touches (enjoliveurs),
- d’une plaque de recouvrement (voir page 8.18).

Chaque touche équipée d’un voyant contient une LED RGB qui permet  
de faire le choix entre 6 couleurs différentes.

Programmation via easy link (TJA670, TJA470) ou system link (ETS).

Choix des touches entre 3 couleurs :
B : blanc polaire (pure)
T : titane
N : noir

Fonctions des boutons-poussoirs :
- télérupteur
- on / off
- minuterie
- variation
- pilotage des volets / stores
- pilotage de scénarios
- envoi des valeurs de température
- forçage 

Le détecteur de présence communicant est un émetteur d’ordres.  
Il réalise la commande automatique de l’éclairage sur détection de passage quand 
la luminosité ambiante est inférieure au seuil réglé.

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.
mécanismes

Réf.
touches

B/T/N

Mécanismes & touches 
2 boutons-poussoirs

alimentation : bus 30 V DC WXT302 WXE302x

2 boutons-poussoirs  
avec voyants LED

WXT312 WXE312x

Mécanismes & touches 
4 boutons-poussoirs

alimentation : bus 30 V DC WXT304 WXE304x

4 boutons-poussoirs 
avec voyants LED

WXT314 WXE314x

Mécanismes & touches 
6 boutons-poussoirs

alimentation : bus 30 V DC WXT306 WXE306x

6 boutons-poussoirs 
avec voyants LED

WXT316 WXE316x

Détecteurs de présence  
mural 1,1 m

alimentation : bus 30 V DC WXT501 WXD050x

mural 2,2 m WXT505 WXD050x

WXE302B

WXT304

WXD050B
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

WXP1002

WHT1400

WXA450

WXA010

Composants bus tebis
Supports et accessoires gallery

Chaque produit est composé :
- d’un support à vis ou à griffes
- d’un mécanisme
- d’un enjoliveur
- d’une plaque de recouvrement

Choix des enjoliveurs entre 3 couleurs :
B : blanc polaire (pure)
T : titane
N : noir

Bandes lumineuses :
Elles peuvent faire témoin ou signalisation et sont disponibles pour plaques  
horizontales simples et doubles et pour plaques verticales.

Autres fonctions et produits également disponibles :
 X voir page 10.01

Adaptateurs Berker :
Permet d’installer un mécanisme gallery dans les plaques de recouvrement Berker
S.1, B.3, B.7, Q.1, Q.3 en utilisant les adaptateurs adéquats. (2 réf.)

Désignation Caractéristiques Réf.

Bandes lumineuses
peuvent être fixées à tout moment
directement sur le bas du support 
WXA450/WXA450G.      

230 V - simple  WXA010

12/24V AC - simple  WXA011

230 V - double WXA012

Désignation Réf.

Plaques de recouvrement  X voir page 8.18  WXPxxxx

Désignation Caractéristiques Réf.

Caches porte-étiquette
pour les BP gallery KNX

blanc  WHT1400

titane  WHT1403

noir  WHT1405

Planche d’étiquettes de repérage  WST900

Désignation Réf.

Support à vis  WXA450

Support à griffes
longues

 WXA450G



 8.18 Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Plaques de recouvrement gallery

Guide de choix par postes horizontal entraxe 71 mm vertical entraxe 71 mm vertical entraxe 57 mm

 
1 poste = 2 modules 
2 postes = 2 x 2 modules
3 postes = 3 x 2 modules
4 postes = 4 x 2 modules
(1 module = 22,5 mm)

1 poste 2 postes 3 postes 4 postes 2 postes 3 postes 2 postes 3 postes

Réf. Réf. Réf.. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Supports de fixation et bandes lumineuses Supports de fixation et bandes lumineuses

À vis WXA450 2 xWXA450 3 x WXA450 4 x WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450

À griffes longues WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 4 x WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G

Bande lumineuse blanche 12 / 24 V WXA011 - - - WXA011 WXA011 WXA011 WXA011

Bande lumineuse blanche 230 V~ WXA010 WXA012 - - WXA010 WXA010 WXA010 WXA010

Finitions teintées dans la masse Finitions teintées dans la masse

pure
                    

Blanc WXP0002 WXP0012 WXP0013 WXP0014 WXP0042 WXP0043 WXP0022 WXP0023 pure   
                                                                                                 

Finitions peintes Finitions peintes

night / noir      
   

Peinture satinée WXP0202 WXP0212 WXP0213 WXP0214 WXP0242 WXP0243 WXP0222 WXP0223 night / noir
                                                                                         

titane
                  

Peinture métallisée WXP0102 WXP0112 WXP0113 WXP0114 WXP0142 WXP0143 WXP0122 WXP0123 titane
                                                                                                 

taupe
                  

Peinture satinée WXP0902 WXP0912 WXP0913 WXP0914 WXP0942 WXP0943 WXP0922 WXP0923 taupe
                                                                                                 

Finitions matières fines Finitions matières fines

aluminium
          

Matière alu WXP2002 WXP2012 WXP2013 WXP2014 WXP2042 WXP2043 WXP2022 - aluminium
                                                                                         

steel
                   

Matière acier WXP2102 WXP2112 WXP2113 WXP2114 WXP2142 WXP2143 WXP2122 - steel
                                                                                                  

bronze
                

Matière bronze WXP2202 WXP2212 WXP2213 WXP2214 WXP2242 WXP2243 WXP2222 - bronze
                                                                                               

pecan
                 

Matière bois brun WXP2402 WXP2412 WXP2413 WXP2414 WXP2442 WXP2443 WXP2422 - pecan                                               
              

                                 
  

latté
                    

Matière bois beige WXP2502 WXP2512 WXP2513 WXP2514 WXP2542 WXP2543 WXP2522 - latté
                                                                                                   

Finitions matières massives Finitions matières massives

dark rock
           

Ardoise WXP4402 WXP4404 - WXP4408 - - - - dark rock
                                                                                         

oak wood
           

Bois hêtre WXP4702 WXP4704 - WXP4708 - - - - oak wood
                                                                                           

grey wood
          

Bois cendré WXP4802 WXP4804 - WXP4808 - - - grey wood
                                                                                          

Les matières naturelles qui composent la gamme gallery présentent des différences de texture,  
de couleur et de veinage. Ces caractéristiques lui confèrent un aspect unique.

WXP0002

WXP0902

WXP0102

WXP0202

WXP2002

WXP2102

WXP2202

WXP2402

WXP2502

WXP4402

WXP4702

WXP4802
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Plaques de recouvrement gallery

Guide de choix par postes horizontal entraxe 71 mm vertical entraxe 71 mm vertical entraxe 57 mm

 
1 poste = 2 modules 
2 postes = 2 x 2 modules
3 postes = 3 x 2 modules
4 postes = 4 x 2 modules
(1 module = 22,5 mm)

1 poste 2 postes 3 postes 4 postes 2 postes 3 postes 2 postes 3 postes

Réf. Réf. Réf.. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Supports de fixation et bandes lumineuses Supports de fixation et bandes lumineuses

À vis WXA450 2 xWXA450 3 x WXA450 4 x WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450

À griffes longues WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 4 x WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G

Bande lumineuse blanche 12 / 24 V WXA011 - - - WXA011 WXA011 WXA011 WXA011

Bande lumineuse blanche 230 V~ WXA010 WXA012 - - WXA010 WXA010 WXA010 WXA010

Finitions teintées dans la masse Finitions teintées dans la masse

pure
                    

Blanc WXP0002 WXP0012 WXP0013 WXP0014 WXP0042 WXP0043 WXP0022 WXP0023 pure   
                                                                                                 

Finitions peintes Finitions peintes

night / noir      
   

Peinture satinée WXP0202 WXP0212 WXP0213 WXP0214 WXP0242 WXP0243 WXP0222 WXP0223 night / noir
                                                                                         

titane
                  

Peinture métallisée WXP0102 WXP0112 WXP0113 WXP0114 WXP0142 WXP0143 WXP0122 WXP0123 titane
                                                                                                 

taupe
                  

Peinture satinée WXP0902 WXP0912 WXP0913 WXP0914 WXP0942 WXP0943 WXP0922 WXP0923 taupe
                                                                                                 

Finitions matières fines Finitions matières fines

aluminium
          

Matière alu WXP2002 WXP2012 WXP2013 WXP2014 WXP2042 WXP2043 WXP2022 - aluminium
                                                                                         

steel
                   

Matière acier WXP2102 WXP2112 WXP2113 WXP2114 WXP2142 WXP2143 WXP2122 - steel
                                                                                                  

bronze
                

Matière bronze WXP2202 WXP2212 WXP2213 WXP2214 WXP2242 WXP2243 WXP2222 - bronze
                                                                                               

pecan
                 

Matière bois brun WXP2402 WXP2412 WXP2413 WXP2414 WXP2442 WXP2443 WXP2422 - pecan                                               
              

                                 
  

latté
                    

Matière bois beige WXP2502 WXP2512 WXP2513 WXP2514 WXP2542 WXP2543 WXP2522 - latté
                                                                                                   

Finitions matières massives Finitions matières massives

dark rock
           

Ardoise WXP4402 WXP4404 - WXP4408 - - - - dark rock
                                                                                         

oak wood
           

Bois hêtre WXP4702 WXP4704 - WXP4708 - - - - oak wood
                                                                                           

grey wood
          

Bois cendré WXP4802 WXP4804 - WXP4808 - - - grey wood
                                                                                          



 8.20

Berker KNX 
Monoblocs S./B./K./Q.

Les avantages pour vous :

 - Programmable via easy link et system link (ETS).

 - Apparence discrète grâce au design Berker.

 - Grand choix de plaques de recouvrement et de touches.

 - Choix des couleurs pour la ou les LED(s) centrale(s).

Caractéristiques techniques :

 - 1 ou 2 touches (2 ou 4 fonctions).

 - Capteur de température intégré.

 - Livré avec des griffes de fixation.

 - Buzzer intégré facilitant la localisation du produit 
pendant la programmation.

 - LED(s) : fonction d’orientation 6 couleurs.

Derrière les touches des nouveaux boutons-poussoirs Berker 
monobloc, on retrouve beaucoup plus de technologie 
qu’on ne pourrait le croire. Leurs apparences sont à peine 
différentes de l’appareillage traditionnel Berker. 
Ils sont tout simplement élégants, esthétiques et sobres. 
Etant compatibles KNX, ces nouveaux boutons-poussoirs 
sont programmables via system link (ETS) et via easy link 
(TJA670, TJA470).

Possibilités avancées 
et un design raffiné…
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Boutons-poussoirs KNX Berker monoblocs S./B./K./Q.

Ces mécanismes comprennent un coupleur de bus sur lequel on vient clipser  
les touches.
Ils intègrent :
- une touche d’adressage
- des griffes de fixation
- un capteur de température
- un buzzer pour la localisation pendant la programmation

Chaque produit est composé :
- d’un coupleur de bus,
- d’une ou plusieurs touches,
- d’une plaque de recouvrement (voir page 9.69)

Programmation via easy link ou system link (ETS)

Chaque touche contient une LED RGB d’orientation qui permet de faire le choix
entre 6 couleurs différentes.

Finition Berker parmi les gammes S. / B. / K. / Q.

Fonctions des boutons-poussoirs :
- télérupteur
- variation
- pilotage des volets / stores
- pilotage de scénarios
- envoi des valeurs de température
- forçage

80141180

80960299

80142180

80960399

10119949

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Coupleur de bus
1 touche / 2 fonctions
pour S.1 / B.3 / B.7
avec LED d’orientation

alimentation : bus 30 V DC 80141180

Coupleur de bus
1 touche / 2 fonctions
pour Q.1 / Q.3 / K.1 / K.5
avec LED d’orientation

alimentation : bus 30 V DC 80141170

Coupleur de bus
2 touches / 4 fonctions
pour Q.1 / Q.3 / K.1 / K.5
avec 2 LEDs d’orientation

alimentation : bus 30 V DC 80142170

Désignation Caractéristiques

Plaques de recouvrement voir page 9.69

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Coupleur de bus
2 touches / 4 fonctions
pour S.1 / B.3 / B.7
avec 2 LEDs d’orientation

alimentation : bus 30 V DC 80142180

Touches simples S.1 / B.3 / B.7 blanc polaire mat 80960299

anthracite mat 80960285

aluminium mat laqué 80960283

Touches simples Q.1 / Q.3 blanc polaire velours 80960229

anthracite velours 80960226

Touches simples K.1 / K.5 blanc polaire brillant 80960279

anthracite mat 80960275

anthracite mat laqué 80960271

inox laqué 80960273

Touches doubles Q.1 / Q.3 blanc polaire velours 80960329

anthracite velours 80960326

Touches doubles K.1 / K.5 blanc polaire brillant 80960379

anthracite mat 80960375

anthracite mat laqué 80960371

inox laqué 80960373

Touches doubles S.1 / B.3 / B.7 blanc polaire mat 80960399

anthracite mat 80960385

aluminium mat laqué 80960383



 8.22

Il y a des appareils qui affichent à tout moment un maximum 
d'informations et il y a ceux qui dissimulent leur perfection 
technique derrière une surface discrète. Parmi eux, nos 
appareils de commande Berker KNX qui offrent ici un design 
couplé à un large éventail de fonctions.

Berker KNX 
S./B./K./Q./R./1930/R.classic

Les avantages pour vous :

 - Programmable via easy link et system link.

 - Large éventail de plaques de recouvrement 
et de boutons-poussoirs.

 - Choix des couleurs pour les LEDs des boutons-poussoirs.

 - LED de fonctionnement blanche sur chaque mécanisme.

Caractéristiques techniques :

 - 2, 4, 6 ou 8 touches.

 - Capteur de température intégré.

 - Livré avec des griffes de fixation.

 - Buzzer intégré facilitant la localisation du produit  
pendant la programmation.

Toutes les fonctions 
à portée de main
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Boutons-poussoirs KNX Berker S./B./K./Q./R.

Ces mécanismes comprennent un coupleur de bus sur lequel on vient clipser les 
touches Berker. Ils intègrent : 
- une touche d’adressage et led rouge
- des griffes de fixation
- un capteur de température

Chaque produit est composé : 
- d’un coupleur de bus,
- d’une ou plusieurs touches,
- d’une plaque de recouvrement (voir page 9.69)

Programmation via easy link ou system link (ETS)

Pour la programmation en ETS, la base de données est liée à la référence de la 
touche (réf. 801xxxxx). 
Chaque touche contient :
- une LED blanche de fonctionnement 
- deux LEDs RGB d’état qui permet de faire le choix entre 9 couleurs différentes.

Fonctions des boutons-poussoirs :
télérupteur / variation / pilotage des volets et stores /envoi de valeurs /  
pilotage de scénarios / envoi des valeurs de température / forçage- indication 
d’état / appui long et appui court / raccordement possible d’une sonde extérieure.

8004 00 01

8016 17 80

8016 27 80

8016 28 69

Désignation Caractéristiques Réf.

Coupleur de bus
avec protection de démontage et griffes

alimentation : bus 30 V DC 8004 00 01

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Boutons-poussoirs 1 touche / 2 fonctions

S.1/B.3/B.7 blanc et blanc polaire 8016 17 80

antracite et alu 8016 17 85

Q.1/Q.3 blanc polaire velours  8014 13 29

anthracite velours 8014 13 26

K.1/K.5 blanc polaire 8016 17 70

anthracite 8016 17 76

aluminium 8016 17 74

R.1/R.3 blanc polaire brillant 8016 18 69

noir brillant 8016 18 65

Boutons-poussoirs 2 touches / 4 fonctions
S.1/B.3/B.7 blanc et blanc polaire 8016 27 80

antracite et alu 8016 27 85

Q.1/Q.3 blanc polaire velours 8014 23 29

anthracite velours 8014 23 26

K.1/K.5 blanc polaire 8016 27 70

anthracite 8016 27 76

aluminium 8016 27 74

R.1/R.3 blanc polaire brillant 8016 28 69

noir brillant 8016 28 65

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Boutons-poussoirs 3 touches / 6 fonctions

S.1/B.3/B.7 blanc et blanc polaire 8016 37 80

antracite et alu 8016 37 85

Q.1/Q.3 blanc polaire velours  8014 33 29

anthracite velours 8014 33 26

K.1/K.5 blanc polaire 8016 37 70

anthracite 8016 37 76

aluminium 8016 37 74
8016 37 80

Boutons-poussoirs 4 touches / 8 fonctions
S.1/B.3/B.7 blanc et blanc polaire* 8016 47 80

antracite et alu* 8016 47 85

Q.1/Q.3 blanc polaire velours 8014 43 29

anthracite velours 8014 43 26

K.1/K.5

* À utiliser uniquement en combinaison  
avec des cadres à grandes découpes !

blanc polaire* 8016 47 70

anthracite* 8016 47 76

aluminium* 8016 47 74

Désignation Caractéristiques

Plaques de recouvrement Voir page 9.69
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Composants bus tebis
Détecteurs de mouvement KNX Berker S./B./K./Q./R.

Détecteurs de mouvement :
Disponibles en différentes finitions et couleurs. Avec obturateur pour limiter l'angle 
de détection. Liaison Master-Slave possible.

-  détecteur de mouvement avec interrupteur crépusculaire intégré
-  1 canal éclairage et 1 canal surveillance
- avec voyants de signalisation
-  avec bouton-poussoir manuel pour changement de mode.

Ils envoient des commandes pour l'éclairage, le chauffage, les volets et peuvent 
déclencher des scénarios.

8026 21 80

8096 04 83

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Détecteur de mouvement
pour séries S.1/B.3/B.7

Hauteur d'installation : 1,1 m

alimentation : bus 30 V DC  
avec coupleur de bus intégré

angle de détection : 90° - 180°
zone de détection : 
10 m frontal / 5 m latéral
temporisation : 10 s à 30 min
luminosité : 5 à 1000 lux

8026 21 80

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Détecteur de mouvement
pour séries
K.1/K.5 /Q.1/Q.3

Hauteur d'installation : 1,1 m

alimentation : bus 30 V DC
avec coupleur de bus intégré

angle de détection : 90° - 180°
zone de détection : 
10 m frontal / 5 m latéral
temporisation : 10 s à 30 min
luminosité : 5 à 1000 lux

8026 21 70

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Détecteur de mouvement
pour séries R.1/R.3

Hauteur d'installation : 1,1 m

alimentation : bus 30 V DC
avec coupleur de bus intégré

angle de détection : 90° - 180°
zone de détection : 
10 m frontal / 5 m latéral
temporisation : 10 s à 30 min
luminosité : 5 à 1000 lux

8026 21 60

8026 21 60

Désignation Caractéristiques

Plaques de recouvrement Voir page 9.69

Enjoliveurs
S.1/B.3/B.7

Convient à 8026 21 80

blanc brillant 8096 04 52

blanc polaire brillant 8096 04 59

alu mat 8096 04 83

anthracite mat 8096 04 85

blanc polaire mat 8096 04 09

Enjoliveurs 
Q.1/Q.3

Convient à 8026 21 70

blanc polaire velours 8096 04 29

anthracite velours 8096 04 26

Enjoliveurs
K.1/K.5

Convient à 8026 21 70

blanc polaire 8096 04 79

anthracite mat 8096 04 75

aluminium mat, laqué 8096 04 71

inox, mat 8096 04 73

8026 21 70

Enjoliveurs
R.1/R.3

Convient à 8026 21 60

blanc polaire brillant 8096 04 60

noir brillant 8096 04 65

8096 04 29

8096 04 60
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Boutons-poussoirs / Détecteurs KNX Berker Series 1930/R.classic

138201

Ces mécanismes comprennent un coupleur de bus sur lequel on vient  
clipser les touches Berker.
Ils intègrent :
- une touche d’adressage et led rouge
- des griffes de fixation
- un capteur de température

Chaque produit est composé :
- d’un coupleur de bus,
- d’une ou plusieurs touches,
- d’une plaque de recouvrement (voir page 9.123)

Programmation via easy link ou system link (ETS)
Pour la programmation en ETS, la base de données est liée à la référence de la 
touche (réf. 801xxxxx).

Chaque touche contient :
- une LED blanche de fonctionnement
- deux LEDs RGB d’état qui permet de faire le choix entre 9 couleurs différentes.

Finition Berker parmi les gammes : Serie 1930 / Serie R.classic

Fonctions des boutons-poussoirs :
- télérupteur
- variation
- pilotage des volets / stores
- envoi de valeurs
- pilotage de scénarios
- envoi des valeurs de température
- forçage
- indication d’état
- appui long et appui court
- raccordement possible d’une sonde extérieure

8004 00 02

8016 18 69

8016 28 69

Désignation Caractéristiques Réf.

Coupleur de bus
avec protection de démontage et griffes

alimentation : bus 30 V DC 8004 00 02

Boutons-poussoirs
2 touches / 4 fonctions

Serie 1930 / R.classic blanc polaire brillant 8016 28 69

noir brillant 8016 28 65

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Boutons-poussoirs
1 touche / 2 fonctions
Serie 1930 / R.classic blanc polaire brillant 8016 18 69

noir brillant 8016 18 65

8026 21 61

8096 04 60

Enjoliveurs pour détecteur
Serie 1930 / R.classic blanc polaire brillant 8096 04 60

noir brillant 8096 04 65

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Détecteur de mouvement
pour Serie 1930 / R.classic

Hauteur d’installation 1,1 m

alimentation : bus 30 V DC

coupleur de bus intégré

8026 21 61

Désignation Caractéristiques

Plaques de recouvrement
diam. 58mm

voir page 9.123
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Avec les fonctions Knx de Berker B.IQ, un large éventail de 
variantes est maintenant disponible. Les variantes de matière 
et les couleurs en verre noir et en aluminium sont uniques.
Elles s’associent également parfaitement à la gamme  
d’interrupteurs et de prises B.7.

Berker KNX 
B.IQ

Les avantages pour vous :

 - Disponible en inox brossé, aluminium, verre polaire 
blanc et noir et plastique polaire blanc.

 - Programmable via system link (ETS).

 - Association parfaite avec les interrupteurs et les prises B.7.

Caractéristiques techniques :

 - 1, 2, 3, 4 touches.

 - Avec ou sans thermostat intégré.

 - Led bleue de fonctionnement et leds blanches d’état.

 - Avec protection de démontage.

 - Large choix de fonctions.

Génie créatif
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Boutons-poussoirs KNX Berker B.IQ

Coupleur de bus :
Ce module permet d’interfacer la ligne bus avec les boutons-poussoirs  
Berker B.IQ.
 
-  avec touche de programmation et LED rouge
- sans griffe d'écartement.

Chaque produit est composé :
- d'un coupleur de bus
- d'une ou plusieurs touches

Fonctions des boutons-poussoirs :
-  commutation, impulsion, variation, ...
- avec protection de démontage
-  pour installation dans des boîtes d'encastrement standards individuelles
- 1 ou 2 niveaux de commande
-  second niveau de commande activable par objet
-  transmission de valeur : 

variation, position des volets, luminosité et température par 1 et 2 octets.

 X   Caractéristiques techniques :

7504 00 01

Désignation Caractéristiques Réf.

Coupleur de bus
B.IQ

alimentation : bus 30 V DC 7504 00 01

7516 15 94

7516 25 94

7516 35 94

7516 45 94

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Poussoirs B.IQ
1 touche / 2 fonctions

Avec LED bleue de fonctionnement  
et 2 LEDs d'état blanches

blanc polaire mat 7516 15 99
alu, aluminium anodisé 7516 15 94

acier inoxydable, métal brossé 7516 15 93

verre blanc polaire 7516 15 90

verre noir 7516 15 92

Poussoirs B.IQ
2 touches / 4 fonctions

Avec LED bleue de fonctionnement  
et 4 LEDs d'état blanches

blanc polaire mat 7516 25 99
alu, aluminium anodisé 7516 25 94

acier inoxydable, métal brossé 7516 25 93

verre blanc polaire 7516 25 90

verre noir 7516 25 92

Poussoirs B.IQ
3 touches / 6 fonctions

Avec LED bleue de fonctionnement  
et 6 LEDs d'état blanches

blanc polaire mat 7516 35 99
alu, aluminium anodisé 7516 35 94

acier inoxydable, métal brossé 7516 35 93

verre blanc polaire 7516 35 90

verre noir 7516 35 92

Poussoirs B.IQ
4 touches / 8 fonctions

Avec LED bleue de fonctionnement  
et 8 LEDs d'état blanches

blanc polaire mat 7516 45 99
alu, aluminium anodisé 7516 45 94

acier inoxydable, métal brossé 7516 45 93

verre blanc polaire 7516 45 90

verre noir 7516 45 92
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Composants bus tebis
Boutons-poussoirs KNX Berker B.IQ avec thermostat

Coupleur de bus :
Ce module permet d'interfacer la ligne bus avec les boutons-poussoirs  
Berker B.IQ avec thermostat.
 
-  avec touche de programmation et LED rouge
- sans griffe d'écartement.

Poussoirs sensoriels avec thermostat :
-  fonctions : commutation, impulsion, variation, thermostat, ...
-  pour une régulation de température individuelle par pièce
-  pour fonctionnement en chauffage et/ou en refroidissement

-  modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection 
antigel / surchauffe

-  avec 2 touches dédiées a la commande de l’écran
-  affichage du mode, du blocage du régulateur, des températures intérieure  

et extérieure et de l’heure
-  mesure de température par capteur interne + transmission via objet
-  pour installation dans des boîtes d’encastrement standards individuelles
-  pour régulation continue (PI) ou tout-ou-rien (à 2 points) de max. 2 circuits  

de régulation
- avec protection de démontage.

7504 00 01

Désignation Caractéristiques Réf.

Coupleur de bus  
B.IQ avec thermostat

alimentation : bus 30 V DC 7504 00 01

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Poussoirs B.IQ
3 touches / 6 fonctions  
avec thermostat

Avec écran
Avec LED bleue de fonctionnement  
et 6 LEDs d'état blanches

blanc polaire mat 7566 35 99
alu, aluminium anodisé 7566 35 94

acier inoxydable, métal brossé 7566 35 93

verre blanc polaire 7566 35 90

verre noir 7566 35 92

Poussoirs B.IQ
4 touches / 8 fonctions  
avec thermostat

Avec écran
Avec LED bleue de fonctionnement  
et 8 LEDs d'état blanches

blanc polaire mat 7566 45 99
alu, aluminium anodisé 7566 45 94

acier inoxydable, métal brossé 7566 45 93

verre blanc polaire 7566 45 90

verre noir 7566 45 92

7566 35 94

7566 45 94

7566 55 94

Poussoirs B.IQ
5 touches / 10 fonctions  
avec thermostat

Avec écran
Avec LED bleue de fonctionnement  
et 10 LEDs d'état blanches

blanc polaire mat 7566 55 99
alu, aluminium anodisé 7566 55 94

acier inoxydable, métal brossé 7566 55 93

verre blanc polaire 7566 55 90

verre noir 7566 55 92
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 8.30

Assorti avec les gammes d’interrupteurs R.1 et R.3, 
le Berker Touch Sensor existe avec les contours 
arrondis et angulaires en verre noir et verre blanc 
polaire. Le KNX-Touch Sensor dispose de la même 
épaisseur de verre que la gamme R. pour une      
homogénéité totale. Le coupleur de bus permet  
de lire et de contrôler de nombreuses fonctions    
du bâtiment.

Berker KNX 
Touch Sensor R.1 / R.3

Les avantages pour vous :

 - Disponible en verre polaire blanc et noir.

 - Programmable via system link (ETS).

 - Association parfaite avec les interrupteurs et les prises 
R.1 et R.3.

Caractéristiques techniques :

 - 1, 2, 3, 4 touches.

 - Avec ou sans thermostat intégré.

 - Led bleue de fonctionnement et leds blanches d’état.

 - Avec protection de démontage.

 - Large choix de fonctions.

Interface intelligente
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Touch Sensor Berker KNX

Touch Sensor Confort :
-  avec coupleur de bus intégré
-  commande par effleurement des surfaces sensorielles sur les LED blanches
-  fonctions : commutation, impulsion, variation, ...
- 1 ou 2 niveaux de commande
-  afficher, régler et enregistrer 8 scènes de lumière
-  mesure de température par capteur interne et/ou externe (réf. 161)
-  utilisable comme poste auxiliaire du Touch Sensor avec thermostat
-  fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage  

de la surface en verre
-  transmission de valeurs : 

variation, position des volets, luminosité et température par 1 et 2 octets

-  pour le montage sur une boîte double, p. ex. réf. 1809 ou 1824  
(montage dans parois creuses)

- pour montage vertical
- avec protection de démontage

X  Caractéristiques techniques :

7514 18 65

7514 18 55

1809

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Touch Sensor R.1
2 fonctions

alimentation : bus 30 V DC

verre blanc polaire 7514 18 60

verre noir 7514 18 65

Touch Sensor R.3
2 fonctions

Avec 1 LED bleue de 
fonctionnement
et 2 LEDs d'état blanches

verre blanc polaire 7514 18 50

verre noir 7514 18 55

Touch Sensor R.1
4 fonctions

verre blanc polaire 7514 28 60

verre noir 7514 28 65

Touch Sensor R.3
4 fonctions

Avec 1 LED bleue de 
fonctionnement
et 4 LEDs d'état blanches

verre blanc polaire 7514 28 50

verre noir 7514 28 55

Touch Sensor R.1
6 fonctions

verre blanc polaire 7514 38 60

verre noir 7514 38 65

Touch Sensor R.3
6 fonctions

Avec 1 LED bleue de 
fonctionnement
et 6 LEDs d'état blanches

verre blanc polaire 7514 38 50

verre noir 7514 38 55

Touch Sensor R.1
8 fonctions

verre blanc polaire 7514 48 60

verre noir 7514 48 65

Touch Sensor R.3
8 fonctions

Avec 1 LED bleue de 
fonctionnement
et 8 LEDs d'état blanches

verre blanc polaire 7514 48 50

verre noir 7514 48 55

Désignation Réf.

Boîte d'encastrement 1809
Boîte d'encastrement
pour parois creuses

1824

Désignation Réf.

Sonde de température  161

161
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Composants bus tebis
Touch Sensor Berker KNX avec thermostat

Touch Sensor avec thermostat :
Fonctions supplémentaires par rapport à la version sans thermostat :
-  pour une régulation de température individuelle par pièce
-  pour fonctionnement en chauffage et/ou en refroidissement
-  modes de fonctionnement réglables : confort, veille, nocturne et protection  

antigel / surchauffe

-  afficheur LED avec représentation symbolique
-  affichage du mode, du blocage du régulateur, des températures intérieure  

et extérieure et de l’heure

7564 20 65

7564 20 55

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Touch Sensor R.1
4 fonctions
avec thermostat

alimentation : bus 30 V DC + 24 V DC

verre blanc polaire 7564 20 60

verre noir 7564 20 65

Touch Sensor R.3
4 fonctions
avec thermostat

Avec 1 LED bleue de 
fonctionnement
et 4 LEDs d'état blanches

verre blanc polaire 7564 20 50

verre noir 7564 20 55

Touch Sensor R.1
6 fonctions
avec thermostat

verre blanc polaire 7564 30 60

verre noir 7564 30 65

Touch Sensor R.3
6 fonctions
avec thermostat

Avec 1 LED bleue de 
fonctionnement
et 6 LEDs d'état blanches

verre blanc polaire 7564 30 50

verre noir 7564 30 55
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 8.34

Le large choix du nombre de sorties, de calibres, de 
fonctions et de types de raccordements (bornes à vis ou 
bornes quickconnect) vous permettront de répondre au 
mieux aux besoins de vos clients. Etant compatibles KNX, 
ces modules sont programmables via system link (ETS) 
et via easy link.

Les modules de sorties 
TXM, TXA et TYA

Caractéristiques techniques :

 - Technologie quickconnect et contacts traversants pour 
les versions TXA et TYA.

 - Commande manuelle en face avant.

 - Une LED d’état par canal de sortie.

 - Disponibles de 4 à 20 sorties par module.

 - Possibilité d’utiliser des barres et des cavaliers de 
pontage.

Un large choix…

Les avantages pour vous :

 - Choix du type de raccordements  
(bornes à vis ou quickconnect).

 - Programmable via system link (ETS) ou easy link.

 - Large gamme de fonctions selon la version  
(TXM, TXA, TYA).

 - Visualisation de l’état des sorties.
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Modules de sorties KNX : TXM et TXB

Modules de sorties TXM :
Ces modules font partie du système tebis et servent à piloter les composants  
électriques sur base des commandes émises par les modules d’entrées.
Les produits TXM offrent un grand nombre de sorties dans un encombrement réduit. 
Ils sont programmables via easy link et system link et possèdent une commande 
manuelle en face avant. 
Les modules TXM sont équipés de bornes à vis.

Modules de sortie(s) TXB :
Ce module encastré tebis commute des charges électriques par l'intermédiaire de 
son relais sans devoir retourner au coffret électrique. Il est disponible en plusieurs 
versions : 1 ou 2 sorties avec ou sans entrées.

 X Caractéristiques techniques, voir page 8.68

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

Modules éclairage / volets TXM
16 A capacitif
contacts libres de potentiel

alimentation : bus 30 V DC

16 sorties / 8 moteurs - 16 A 8 TXM616D

20 sorties / 10 moteurs - 16 A 10 TXM620D

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Modules TXB
à encastrer
contacts libres de potentiel
dimensions 44 x 43 x 22,5 mm

alimentation : bus 30 V DC

1 sortie - 10 A - TXB601B

2 sorties - 6 A - TXB602F

2 sorties + 2 entrées - 6 A - TXB692F

Désignation Caractéristiques Réf.

Accessoires
barres de pontage pour
TXM616D et 620D

barre de pontage pour TXM616D TGM616D

barre de pontage pour TXM620D TGM620D

kit de 50 embouts pour TGM6xx TGM600E

TXM616D
Module volets TXM
contacts libres de potentiel

alimentation : bus 30 V DC + 230 V~

12 moteurs 230 V~ - 4 A 10 TXM632C

TGM616D

TXB601B
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Composants bus tebis
Modules de sorties KNX : TXA

Modules de sorties TXA :
Ces modules font partie du système tebis et servent à piloter les
composants électriques sur base des commandes émises par les
modules d’entrées.
Les produits TXA offrent les mêmes fonctions que les produits
TXM et sont programmables via easy link et system link.
Ils possèdent une commande manuelle en face avant, des
contacts traversants et sont équipés de bornes quickconnect.

Dimmers TXA :
Ces modules fonctionnent sur le principe de la détection automatique du type de 
charge raccordée.
Affichage de l'état de la sortie, commande manuelle, réglage des valeurs min. et 
max. de variation, fonctions minuterie et scènes ...

Dimmer 1/10 V :
Module qui permet de piloter des transformateurs et ballasts
électroniques à commande variable ou des variateurs traditionnels
EV100 ou EV102.

 X Caractéristiques techniques, voir pages 8.68 à 8.69

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

Modules éclairage / volets TXA
contacts libres de potentiel

alimentation : bus 30 V DC

4 sorties / 2 moteurs
16 A capacitif

4 TXA604D

6 sorties / 3 moteurs
10 A

4 TXA606B

6 sorties / 3 moteurs
16 A capacitif

4 TXA606D

10 sorties / 5 moteurs
10 A

6 TXA610B

10 sorties / 5 moteurs
16 A capacitif

6 TXA610D

TXA604D

TXA624C

TXA661A

TX211A

Modules volets TXA
contacts libres de potentiel

alimentation : bus 30 V DC

4 moteurs 230 V~ 
6 A

4 TXA624C

4 moteurs 24 V DC 
6 A

4 TXA624D

Variateurs TXA alimentation : bus 30 V DC + 230 V~

1 sortie 300 W ou 60 W LED 4 TXA661A

1 sortie 600 W ou 120 W LED 4 TXA661B

2 sorties 300 W ou 60 W LED
1 sortie 600 W ou 120 W LED
multiphases

4 TXA662AN

3 sorties 300 W ou 3 x 60 W LED
1 sortie 900 W ou 180 W LED

6 TXA663A

4 sorties 300 W ou 4 x 60 W LED
1 sortie 1200 W ou 240 W LED
multiphases

8 TXA664AN

Désignation Caractéristiques Réf.

Accessoire
kit de 50 cavaliers pour modules TXA

cavaliers de pontage noir TG200A

TG200A

Variateurs 1 / 10V 
pour piloter 25 ballasts 
électroniques de 2 mA

alimentation : bus 30 V DC + 230 V~

3 sorties 1 / 10 V + 
1 contact libre de potentiel 16 A 
par sortie

4 TX211A



 8.37

S
ys

tè
m

e 
   

   
  

d
om

ot
iq

ue
 te

b
is

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Modules de sortie KNX : TYA

Modules de sortie TYA :
Ces modules font parite du système tebis et servent à piloter les composants  
électriques sur base des commandes émises par les modules d'entrée.  
Les produits TYA offrent les mêmes caractéristiques techniques que les modules 
TXA, mais ils proposent un choix de fonctions plus large.
 
 

Grâce à la technologie quickconnect et aux contacts traversants,  
ils garantissent un câblage simple et rapide.

 X Caractéristiques techniques, voir pages 8.68 à 8.69

* commande manuelle possible sans tension bus.
** commande manuelle possible sans tension bus si présence de la tension 230 V~

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

Modules éclairage / volets TYA
contacts libres de potentiel

alimentation : bus 30 V DC

4 sorties / 2 moteurs

10 A 4 TYA604B

16 A 4 TYA604C

10 sorties / 5 moteurs

4 A 6 TYA610A

10 A 6 TYA610B

16 A 6 TYA610C

10 A capacitif 6 TYA610D

TYA610A

TYA606E

TYA624A

TYA624C

TYA661AN

Modules éclairage TYA
avec mesure de courant
contacts libres de potentiel

alimentation : bus 30 V DC

6 sorties

16 A capacitif 6 TYA606E

Modules volets TYA
contacts libres de potentiel

alimentation : bus 30 V DC

4 moteurs  
230 V~ 6 A

4 TYA624A

4 moteurs 
24 V DC 6 A

4 TYA624B

8 moteurs ** 
230 V~ 6 A

6 TYA628A

Modules volets et stores TYA
contacts libres de potentiel

alimentation : bus 30 V DC

4 moteurs 
230 V~ 6 A

4 TYA624C

4 moteurs 
24 V DC 6 A

4 TYA624D

8 moteurs ** 
230 V~ 6 A

6 TYA628C

Variateurs TYA alimentation : bus 30 V DC + 230 V~

1 sortie 300 W *  
ou 60 W CFL/LED

4 TYA661AN

1 sortie 600 W *  
ou 120 W CFL/LED

4 TYA661BN

2 sorties 300 W
ou 2*60 W CFL/LED
multiphases

4 TYA662AN

3 sorties 300 W *  
ou 3*60 W CFL/LED
1*900 W ou 180 W CFL/LED

6 TYA663AN

4 sorties 300 W
ou 4*60 W CFL/LED
multiphases

8 TYA664AN

4 sorties 600 W
ou 4*120 W CFL/LED
multiphases

10 TYA664BN
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Composants bus tebis
Modules de sorties KNX DALI

DALI Pilot :
Ce module permet de piloter des ballasts DALI via le bus KNX en
Broadcast single master. 
Produit certifié DALI2.

Fonctions :
- commande on / off et en variation
- réglage de la température de couleur du blanc (chaud / froid)
- réglage de la couleur en RGB
- possibilité de commande manuelle des sorties
-  consommation totale des ballasts sur le module 185 mA  

(environ 92 ballasts à répartir)
- 4 canaux
- minuterie, forçage, scènes
- configuration via easy link ou system link

DALI Gateway :
Ce module permet de piloter des ballasts DALI via le bus KNX et
autorise la commande jusqu’à 64 produits DALI.
Dispositif DALI type 8 pour tunable white.
Produit certifié DALI2.

Fonctions :
- répartition dans 32 groupes maxi
- commandes individuelle, de groupe ou générale
- réglage de la température de couleur pour une lumière blanche
- contrôle d’effet pour les jeux de couleur
- 16 scènes de lumière
- commande manuelle
- forçage
- minuterie avec préavis
- scènes
- lecture d’état des produits (ex : intensité lumineuse, défaut,..)
- affichage des numéros DALI
- configuration via system link

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

DALI Pilot

Tension de commande 16 V
Courant garanti 185 mA

alimentation : 230 V~ 6 TXA664D

TXA664D

TYA670WD2

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

DALI Gateway

Tension de commande 16 V
64 participants max.
32 groupes max.
16 scènes max.

alimentation : 230 V~ 4 TYA670WD2
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Régulation de chauffage KNX 

Thermostat d'ambiance :
régulation via 4 LEDs :
- confort (de 10 à 28 °C)
- eco (-1 °C >< confort)
- réduit (-4 °C >< confort)
- hors gel (fixé à 8 °C)

Sélection de la consigne par un bouton-poussoir.

Possibilité de raccorder une sonde de surveillance de la température  
du plancher chauffant EK087.

Thermostat digital :
- pour chauffage et climatisation
- fonction de programmation horaire
- affichage des états et de la consommation
- écran couleur 1,93 "
-  avec barre de défilement au bas de l’écran
-   programmation possible via easy link et system link
-  possibilité de raccorder un capteur de température externe : 
  EK088 extérieur, EK089 ambiance, EK090 sol.

Le thermostat digital est composé :
- d'un afficheur avec BCU
- d'une touche
- d'une plaque de recouvrement

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Thermostat d’ambiance alimentation : bus 30 V DC TX320

TX320

Désignation Caractéristiques Réf.

Thermostat digital
avec afficheur et coupleur de média intégré

régulation de température :
confort, standby, économie d'énergie, 
protection antigel /surchauffe,  
mode vacances

alimentation : bus 30 V DC
+ 24 V DC

8044 01 00

8044 01 00

8096 01 89

Désignation Caractéristiques Réf.

Touches Berker
S.1/B.3/B.7

blanc polaire 8096 01 89
blanc brillant 8096 01 82
anthracite 8096 01 85
aluminium 8096 01 83

Touches Berker
K.1/K.5

blanc polaire brillant 8096 01 79
anthracite 8096 01 75
aluminium 8096 01 71

Touches Berker
Q.1/Q.3

blanc polaire velours 8096 01 29
anthracite velours 8096 01 26

Désignation Caractéristiques

Plaques de recouvrement voir page 9.69



 8.40

Servomoteurs thermiques :
Ils permettent de piloter les radiateurs à eau chaude en association 
avec un module de chauffage KNX type TXM646x et TYM646x.

Vannes motorisées :
Pour piloter un radiateur à eau chaude, la vanne motorisée remplace la vanne  
thermostatique classique.  
Un jeu de bagues permet l’adaptation sur les vannes Danfoss RA, Heimeier,  
Honeywell, Braukmann, Landis & Gyr, Herb, Oventrop, Onda, Giacomini.

EK072

EK723

TX501

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Régulation de chauffage KNX

Désignation Caractéristiques Réf.

Servomoteur thermique 
230 V~

Adaptateur M 30 x 1,5 inclus
Dimensions : 64 x 42,5 m

alimentation : 230 V~ EK723

Servomoteur thermique
24 V AC/DC

alimentation : 24 V AC/DC EK724

Bagues d'adaptation  
pour les servomoteurs thermiques

Pour Danfoss, Giacomini et M28x1,5

EK072

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Vanne motorisée

Calibrage automatique de la course
 Affichage de la position de la vanne  
par 5 leds

alimentation : bus 30 V DC TX501

Dimensions : 82 x 50 x 65 mm
Câble de raccordement 1 m inclus

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Vanne motorisée 
Avec régulateur de température intégré

alimentation : bus 30 V DC TX502
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Régulation de chauffage KNX

Module de chauffage 6 sorties :
Ce module permet de piloter par contact type triac des servomoteurs thermiques 
(230 V ou 24 V~) pour la régulation du chauffage.

Fonctions :
- commutation on / off ou chrono proportionnel
-  max. 4 servomoteurs par sortie, max. 12 par groupe de 3 sorties en 230 V~  

et max. 4 par groupe de 3 sorties en 24 V~
- pour valves de 230 V~ ou 24 V~ (NO, NF)
- possibilité de commande manuelle des sorties (0, 50, 100 %)
- protection contre les surcharges et les courts-circuits
- fonction de diagnostic via LED multicolores
- raccordement PZ1
- fonction de dégrippage des vannes
- installation dans un coffret de montage mural (TGC600)
- configuration via easy link ou system link

Pour le produit équipé de la fonction régulation de température TXM646R, il est 
possible d’utiliser les capteurs de t° intégrés aux boutons-poussoirs communicants. 
Il est recommandé d’utiliser des boutons non équipés de LEDs.

En fonction du nombre de vannes à alimenter en 24 V~, Hager propose les  
transformateurs 230 V / 24 V réf. ST3xx.

Module Fan-Coil : 
Module pour le pilotage d’un ventilo-convecteur électrique avec max. 6 paliers  
de régulation (ou max. 2 convecteurs avec chacun max. 3 paliers de régulation).
Convient pour les modèles à 2 et 4 tubes.

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

Module de chauffage
6 sorties

pour valves 24 V~ ou 230 V~

alimentation : bus 30 V DC 4 TXM646T

Module de chauffage
6 sorties avec régulation

pour valves 24 V~ ou 230 V~
et jusqu’à 12 régulateurs de t°

alimentation : bus 30 V DC 4 TXM646R

Boîtier apparent
pour module de chauffage

adapté pour les réf. TXM646x
rail DIN pour 4 modules intégré
porte transparente
dimensions : 152 x 100 x 88,5 mm

TGC600

TXM646T

TGC600

TYF642F

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

Module Fan-Coil

Fonctions :
-  signalisation position vanne 
-  signalisation vitesse de ventilation 
- forçage 
-  commande manuelle possible sans bus

alimentation :
bus 30 V DC + 230 V~

max 2 convecteurs 

4 TYF642F



 8.42

Stations météo KNX :
Système complet d’acquisition, de traitement et de transmission de données 
météo, équipé d’un programmateur hebdomadaire ainsi que d'une antenne GPS 
intégrée.

Elle reçoit par signal GPS la date et l’heure. Elle calcule la position exacte du soleil 
(azimut et élévation) à partir de coordonnées du site. Les valeurs mesurées sont 
transmises au bus KNX au format de 1 bit ou de 2 x 8 bits.

Modes de fixation :
- directe sur mât
-  murale par grand support TG353 
-  murale par petit support TG354

Capteur de vent : 
L'interface et le capteur de vent sont utilisés pour protéger les ouvrants contre des 
déteriorations liées à un vent puissant.

Caractéristiques :
- détection et évaluation des vitesses de vent
- 8 vitesses réglables
-  l'alarme se déclenche 15 secondes après le dépassement de la valeur de seuil 

réglable
- mode test pour le contrôle du fonctionnement
- l'interface possède un relais avec 2 contacts NO libres de potentiel

17201

TG354

TG353

TXE531

Composants bus tebis
Stations météo KNX

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Station météo
Elle mesure :
- la luminosité
- la température extérieure
- la vitesse du vent

Elle détecte :
- la pluie
- les changements jour / nuit

Autres fonctions :
-  réglage d’un ou plusieurs seuils par grandeur
-  sun tracking pour max. 4 façades

alimentation : 
bus 30 V DC + 24 V AC DC 

TXE531

Grand support pour TXE531
largeur x h x l : 75 x 60 x 360 mm

TG353

Petit support pour TXE531
largeur x h x l : 45 x 53 x 60 mm

TG354

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Désignation Caractéristiques Réf.

Capteur de vent et interface
Contacts NO libres de potentiel
IP55

alimentation : 230V

capteur de vent  17201
interface pour capteur  173
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Composants bus tebis
Compteurs d'énergie, capteurs CO₂ KNX

Indicateur de consommation KNX :
Ce module permet d’améliorer l’efficacité énergétique d’une
installation. Il est destiné à mesurer la consommation électrique
totale et par phase.

Fonctions :
- mesures par TI pour réseaux monophasés ou triphasés
- mesure jusqu’à 90 A maximum
- calcul total et par phase
- livré avec 3 transformateurs d’intensité
- 3 voies de comptage
- entrée spécifique permet de définir le tarif en cours
-  possibilité de raccorder unes sonde de température ambiante 

EK089 ou extérieure EK088.

Interface pour compteur d’énergie KNX :
Ce module est une interface KNX pour les compteurs d’énergie traditionnels  
(voir pages 6.20 et suivantes).
Il s’installe à gauche du compteur et communique par liaison IR avec ceux-ci.
Il est compatible avec l’ensemble de la gamme de compteurs (sauf ECM140D  
& ECR140D).

Programmation via easy link ou system link.

 X Caractéristiques techniques, voir page 8.71

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

Indicateur de consommation alimentation : bus 30 V DC
+ 230 V~ (neutre nécessaire)

6 TE332

TE332

TXF121

75441389

TXE771

Désignation Caractéristiques Larg. en z
17,5 mm

Programmation Réf.

Interface pour compteur d’énergie

de 40 à 125 A

alimentation : bus 30 V DC 1 TXF121

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Capteur CO²

Mesure : 
- concentration CO2
- humidité relative de l'air
- température de l'air

alimentation : bus 30 V DC

Berker S.1/B.3/B.7

blanc polaire mat  7544 13 89

blanc polaire brillant  7544 13 59

anthracite mat  7544 13 85

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Passerelles impulsionnelles

Comptage d'impulsions multi-énergie
avec réserve de marche

alimentation : bus 30 V DC

1 voie TXE771

3 voies TXE773
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Composants bus tebis
Contrôleurs d'ambiance KNX

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Contrôleur d’ambiance digital :
Identique au thermostat digital (voir page 8.39) avec : 
- régulation de chauffage et climatisation
-  9 fonctions KNX supplémentaires (éclairage, volet, ...)
- librement programmables

Le contrôleur d'ambiance est composé :
- d'un afficheur avec BCU
- d'une touche
- d'une plaque de recouvrement

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Contrôleur d’ambiance digital
avec afficheur et coupleur de bus intégré

1,93 "

alimentation : bus 30 V DC 
+ 24 V DC

8066 01 00

8066 01 00

8096 01 89

Désignation Caractéristiques Réf.

Touches Berker
S.1/B.3/B.7

blanc polaire 8096 01 89
blanc brillant 8096 01 82
anthracite 8096 01 85
aluminium 8096 01 83

Touches Berker
K.1/K.5

blanc polaire brillant 8096 01 79
anthracite 8096 01 75
aluminium 8096 01 71

Touches Berker
Q.1/Q.3

blanc polaire velours 8096 01 29
anthracite velours 8096 01 26

Désignation Caractéristiques

Plaques de recouvrement voir page 9.69
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Composants bus tebis
Controleur d'ambiance KNX Touch Control

Touch control KNX :
Cet écran de 3,5 pouces vous permet de gérer toute votre installation tebis :  
éclairage, variation, volets et chauffage.
En plus, vous pouvez visualiser des valeurs mesurées et des messages de  
sécurité.

Les informations sont affichées à l’aide d'icônes claires. Un maximum de 10 pages 
différentes sont disponibles, chacune d'elle peut regrouper plusieurs fonctions.  
Un maximum de 16 scénarios et 16 temporisations ou alarmes sont réglables.

Des modules logiques sont aussi disponibles : 4 x ET, 4 x OU avec 4 portes 
d'entrée. Un capteur de lumière est intégré pour l’ajustement automatique de 
la luminosité.

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

KNX touch control alimentation : bus 30 V DC
+ 24 V DC

consommation en standby : 0,6 W
consommation sur bus : +/- 10 mA
montage dans boîte d'encastrement 
standard à vis
dimensions : 95 x 75 x 44 mm

7574 01 01

7574 01 01

1319 89 82

1319 22 04

1319 21 89

1319 21 04

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Plaques de recouvrement arrondies
PVC

blanc brillant 1319 60 82
blanc polaire brillant 1319 21 89

blanc polaire mat 1319 60 89

noir brillant 1319 21 45

anthracite mat 1319 60 86

aluminium mat, laqué 1319 60 84

Plaques de recouvrement angulaires
Verre

verre blanc polaire 1319 69 09
verre noir 1319 66 16

verre aluminium 1319 64 14

Plaques de recouvrement angulaires
Métal

inox, métal mat 1319 22 04
aluminium, aluminium anodisé 1319 22 84

Plaques de recouvrement arrondies
Métal

inox, métal mat 1319 21 04
aluminium, aluminium anodisé 1319 21 84

Plaques de recouvrement arrondies
Verre

verre blanc polaire 1319 21 09
verre noir 1319 21 16

Désignation Caractéristiques Réf.

Plaques de recouvrement angulaires
PVC

blanc brillant 1319 89 82
blanc polaire brillant 1319 70 09

blanc polaire mat 1319 19 09

noir brillant 1319 22 45

anthracite mat 1319 70 06

aluminium mat, laqué 1319 64 24
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Modules étanches cubyko KNX :
Ce module permet de combiner des boutons intelligents dans un boîtier robuste  
et étanche IP55.

Fonctions :
- boîtiers saillies ou encastrés
- de 1 à 4 boutons-poussoirs

Programmation via easy link ou system link.

Un module est composé :
- d’un boîtier saillie ou d’un support encastré
- d’un mécanisme KNX
- d’un ou plusieurs touches

WNA681

WNT332

WNT902

WNT954

WNT902B

WNT974B

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Mécanismes KNX

avec coupleur de bus intégré et leds

alimentation : bus 30 V DC

1 touche, 1 bouton-poussoir WNT331

2 touches, 2 boutons-poussoirs WNT332

1 touche, 2 boutons-poussoirs WNT302

2 touches, 4 boutons-poussoirs WNT304

Désignation Caractéristiques Réf.
gris

Réf.
blanc

Touches 1 touche, 1 BP WNT902 WNT902B
1 touche, 1 BP, à voyant WNT912 WNT912B
1 touche, 1 BP, avec porte-étiquette WNT922 WNT922B

1 touche, 2 BP WNT902 WNT902B
1 touche, 2 BP, à voyant WNT912 WNT912B
1 touche, 2 BP, avec porte-étiquette WNT922 WNT922B
1 touche, 2 BP, avec symboles 0 / 1 WNT932 WNT932B

2 touches, 2 BP WNT944 WNT944B
2 touches, 2 BP, à voyant WNT954 WNT954B
2 touches, 2 BP, avec symboles volets WNT982 WNT982B

2 touches, 4 BP WNT944 WNT944B
2 touches, 4 BP, à voyant WNT954 WNT954B
2 touches, 4 BP, avec symboles 0 / 1 WNT964 WNT964B
2 touches, 4 BP, avec symboles volets WNT974 WNT974B

Désignation Caractéristiques Réf.

Boitiers saillies ou supports encastrés voir page 9.156 WNA…

Composants bus tebis
Modules étanches cubyko KNX

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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 8.48

quicklink
Solution connectée coviva

Les avantages pour vous :

 - Configuration en mode quicklink, easy link,  
ou system link (ETS)

 - Installation rapide & configuration aisée (tournevis)

 - Micromodules installés derrière les interrupteurs  
traditionnels

 - Système compatible KNX

 - Solution idéale pour la rénovation

 - Association possible avec la box coviva pour piloter 
une installation via smartphone

Caractéristiques techniques :

 - Compatibles avec les produits KNX filaires

 - Gestion de l’éclairage, des volets et du chauffage

 - Modules RF émetteurs / récepteurs préconfigurés (868MHz)

 - Modules compatibles LEDs

 - Portée 30m à l’intérieur (2 dalles de bêton)

 - Possibilité de raccorder des modules sans N

 - Choix du type de fonction pour chaque module

 - Possibilité d’avoir une fonction répéteur

 - Dimensions des modules 40 x 40 x 18 ou 20 mm

La modernisation des installations électriques est aujourd’hui 
possible en utilisant le câblage existant.
Le système quicklink va offrir à vos clients des opportunités 
insoupçonnées grâce à l’utilisation de micromodules  
RF KNX installés derrière les interrupteurs existants et  
programmés à l'aide d'un tournevis.
Associé à la box coviva, le système quicklink permettra  
au client de piloter son installation à partir d'un smartphone  
ou d'une tablette.

Le système de contrôle  
sans fil du bâtiment
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Expert tips

06
Séquences simples  
(covigrams) initiées via le 
réseau domestique sans fil 
ou à distance

07
Appli disponible sur
Google Play ou App store 
(Android version 4, Apple 
version 8)

08
Possibilité de piloter  
des objets connectés 
(Voice control, Thermostat 
Tado, Netatmo, ...)

05
La box coviva TKP100A, 
coeur de l’installation

01
Standard international

02
Configuration quicklink sans 
outil (tournevis) des produits 
radio-fréquence

03
Micromodule RF installé
derrière l’interrupteur 
traditionnel, idéal pour les 
extensions et la rénovation

04
Compatibilité avec les
produits filaires
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Composants radios tebis
Composants KNX

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Coupleur de média :
Il permet la transmission des messages des produits filaires vers les produits radios 
et inversement ainsi que la programmation des produits radios KNX via easy link et 
system link.

Passerelle EnOcean :
Cette passerelle permet une transmission bidirectionnelle des messages entre le 
protocole KNX et le protocole EnOcean.

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Coupleurs de média alimentation : bus 30 V DC
fréquence : 868.3 MHz
produits bidirectionnels

blanc TR131A

titane TR131B

TR131A

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Passerelle EnOcean alimentation : bus 30 V DC
fréquence : 868.3 MHz
32 canaux

TYC120

TYC120
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Composants radios tebis
Emetteurs KNX

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Les émetteurs radios permettent de rajouter ou de multiplier facilement les points 
de commande sans travaux de câblage, ni salissures.

Fonctions :
- marche/arrêt, variation
- montée/descente + alarme
- forçage
- scénarios

Caractéristiques :
-  émetteurs unidirectionnels en usage et bidirectionnels en configuration
- fréquence : 868,3 MHz
- indication de pile basse
-  durée de vie moyenne des piles : 5 ans
-  portée : 100 m en champ libre (2 dalles de béton).

Télécommandes :
Elles sont proposées en 2, 4, 6 et 18 voies, avec ou sans anneau porte-clés.

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Modules 2 entrées radios à pile

dimensions : 41 x 39,5 x 11 mm

alimentation : pile lithium CR2430 3 V
autonomie : 5 ans

TRM702A

Modules 2 entrées radios 230 V~

dimensions : 53 x 48 x 27 mm

alimentation 230 V~ 50 Hz TRB302B

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Détecteur de luminosité radio alimentation : 2 x AAA LR03 1,5 V

-  seuil de protection solaire réglable 
si luminosité > 1500 lux

-  seuil crépusculaire réglable 
si luminosité < 500 lux

- avec 2 potentiomètres
- avec LED d'indication
- avec ventouse

TRC321B

Détecteur d'ouverture  
magnétique radio

alimentation : 2 x AAA LR03 1,5 V

- avec mode automatique et manuel
- avec LED d'indication
-  possibilité de raccorder un 

contact déporté

TRC301B

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Télécommandes radios alimentation : piles lithium 2 x CR2430 3 V
autonomie : 3 ans

Télécommande 2 voies avec
anneau porte-clés (blanche/grise)

2 touches TU402

Télécommande 4 voies avec
anneau porte-clés (blanche/grise)

4 touches TU404

Télécommande 6 voies (blanche) 6 touches TU406

Télécommande 18 voies  
(bleue foncé)

7 touches TU418

TRM702A

TU402

TRC321B

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.
mécanismes  

+ touches

Poussoirs radios gallery alimentation : pile 1 x CR2430 3V
support mural : WXA450R
touches : WXE30x B, T, N
plaques de recouvrement : p.10.04

2 touches  WXF092
 WXE302x

4 touches  WXF094
 WXE304x

6 touches  WXF096
 WXE306x

WXF092

WXE302B
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Composants radios tebis
Emetteurs KNX

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Détecteurs de mouvement  
radios à piles

- IP55
- 220° 
- hauteur d'installation : 2,5 m
- seuil de luminosité : 5 à 1000 lux
- zone de détection frontale : 16 m
- zone de détection latérale : 8 m
- autonomie : 5 ans

alimentation : 3 x AAA pile LR03

blanc TRE500

anthracite TRE501

Détecteurs de mouvement  
radios solaires

- IP55
- 220° 
- hauteur d'installation : 2,5 m
- seuil de luminosité : 5 à 1000 lux
- zone de détection frontale : 16 m
- zone de détection latérale : 8 m

alimentation : solaire (sans pile)

blanc TRE510

anthracite TRE511

Adaptateur pour fixation  
dans les coins 

Pour fixation dans les coins intérieurs
et extérieurs des détecteurs de mouvement 
radios

blanc EE855

anthracite EE856

TRE500

TRE510

Les émetteurs radios permettent de rajouter ou de multiplier facilement les points 
de commande sans travaux de câblage, ni salissures.

Fonctions :
- marche/arrêt, variation
- montée/descente + alarme
- forçage
- scénarios

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Détecteur de mouvement  
radio solaire avec 1 sortie 10 A

alimentation : solaire (sans pile)

Kit préconfiguré ON/OFF
IP55

blanc  TRE700

TRE700
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Composants radio tebis
Emetteurs / Récepteurs KNX pour les volets

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Récepteurs radio volets :
Ils font office d’interfaces de puissance permettant de commander
des moteurs de volets, stores, ou stores à lamelles.

Fonctions :
- montée / descente
- forçage
- inclinaison des lamelles
- alarme sécurité vent, pluie

Micromodules émetteurs / récepteur volets
Par défaut, les 2 entrées sont paramétrées pour recevoir 2 boutons-poussoirs
(montée et descente) pour commander l’ouvrant raccordé au produit.

Caractéristiques :
- fréquence d’émission : 868 MHz
- portée en champ libre : 100 m
- portée à l’intérieur : 30 m
- nombre de connexions possibles : max. 20 liens par récepteur
- avec fonction répéteur (TRM692G)

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Module volet / store 
à encastrer

émetteur / récepteur
40 x 40 x 20 mm

alimentation : 230 V~

1 sortie moteur 3 A
+ 2 entrées libres de potentiel

TRM692G

TRM692G

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Module volet / store
apparent IP55

émetteur / récepteur
150 x 85 x 35 mm

alimentation : 230 V~

1 sortie moteur 10 A AC1 230 V~
+ 2 contacts 10 A libres de potentiel

TRE221

TRE221
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Composants radios tebis
Emetteurs / Récepteurs KNX pour l'éclairage

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Récepteurs radios éclairage :
Ils font office d'interfaces de puissance permettant de commander l'éclairage.

Fonctions :
- ON/OFF (télérupteur)
- ON
- OFF
- ON/OFF (interrupteur)
- minuterie
- forçage ON
- forçage OFF

Prises gigognes :
Elles permettent de transformer une prise permanente en prise commandée.

TRB201 :
Charges :
Incandescences , halogènes : 230 W
Transfos électroniques ou ferromagnétiques : 1500 VA
LEDs et fluocompactes : 6 x 18 W

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Module à encastrer
pour l'éclairage

dimensions : 53 x 48 x 27 mm

alimentation : 230 V~ 50 Hz

1 sortie ON/OFF
16 A AC1 230 V~

TRB201

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Prise gigogne 1 sortie 16 A 230 V~
commande locale possible 
sur la prise

TRC270F

TRB201

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Module apparent IP55
pour l'éclairage

dimensions : 150 x 85 x 35 mm

alimentation : 230 V~ 50 Hz

1 sortie ON/OFF
10 A AC1 230 V~

TRE201

2 sorties ON/OFF
10 A AC1 230 V~

TRE202

1 sortie ON/OFF
10 A 230 V~
+ 1 entrée libre de potentiel

TRE400

TRE201

TRC270F
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Composants radios tebis
Emetteurs / Récepteurs KNX pour l’éclairage

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Micromodules émetteurs / récepteur éclairage :
Ces modules combinent les fonctions émetteurs et récepteur. Pour les modules 
on/off : l’entrée 1 est paramétrée par défaut pour commander la sortie locale en 
fonction télérupteur et l’entrée 2 n’est pas pré-programmée.  
Pour le module variation : l’entrée 1 est paramétrée pour commander la sortie 
locale en variation et l’entrée 2 n’est pas préprogrammée.
Les entrées paramétrées par défaut peuvent être re-programmées.

Caractéristiques :
- fréquence d’émission : 868 MHz
- portée en champ libre : 100 m
- portée à l’intérieur : 30 m
- nombre de connexions possibles : max. 20 liens par récepteur
- dimensions : 40 x 40 x 20 mm
- avec fonction répéteur (TRM693G et TRM694G)

TRM690G :
Charges :
Incandescences, halogènes : 10…200 W
LEDs dimmables : 3…70 W
Tranfos électronique ou ferromagnétique : 10…175 VA
! Les lampes fluocompactes et les LEDs non dimmables ne sont pas compatibles 
avec ce produit.

TRM693G :
Charges :
Incandescences, halogènes : 500 W
LEDs et fluocompactes : 150 W
Tranfos électronique ou ferromagnétique : 10…250 VA

TRM694G :
Charges :
Incandescences, halogènes : 600 W
LEDs et fluocompactes : 40 W
Tranfos électronique ou ferromagnétique : 600 VA

TRM691E :
Charges :
Incandescences, halogènes : 10…200 W
LEDs dimmables : 3…70 W
Tranfos électronique ou ferromagnétique : 10…175 VA

TRM600 :
Module commandé par des émetteurs radio. Il s'installe derrière un bouton-poussoir 
existant d'un circuit télérupteur ou minuterie traditionnel. A chaque commande 
réceptionnée, son contact de sortie se ferme durant 200 ms pour commander le 
télérupteur ou la minuterie concernée.

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Module éclairage à encastrer  
sans neutre

Leds et lampes fluocompactes
dimmables obligatoires

alimentation : 230 V~

1 sortie On/Off 200 W AC1
+ 2 entrées libres de potentiel

TRM690G

Module éclairage à encastrer  
avec neutre

alimentation : 230 V~

1 sortie On/Off 3 A 500 W AC1
+ 2 entrées libres de potentiel

TRM693G

Module éclairage à encastrer
sortie sans potentiel

alimentation : 230 V~

1 sortie On/Off 4 A 600 W AC1
+ 2 entrées libres de potentiel

TRM694G

TRM690G

TRM693G

TRM691E

TRM600

Désignation Caractéristiques Réf.

Module variation à encastrer
sans neutre

Détection automatique du type de charge
Protection contre les cc et les surcharges
Commande possible via 1 ou 2 boutons-poussoirs

alimentation : 230 V~

1 sortie dimmable 200 W AC1
+ 2 entrées libres de potentiel

TRM691E

Désignation Caractéristiques Réf.

Module pour commande d’un
télérupteur et minuterie existant  
en 230 V~ sans neutre

Délivre des impulsions calibrées
simulant l’appui d’un bouton-poussoir

alimentation : 230 V~

1 sortie impulsionnelle de 200 ms

TRM600
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Smartbox coviva :
Associée aux micromodules, coviva permet la visualisation et la
commande de l’installation traditionnelle via une application dédiée.
L’application est compatible avec les smartphones Apple et Android.
La programmation de celle-ci est réservée aux installateurs qui ont
un compte « my hager » (gratuit via hager.be).

Caractéristiques :
- fréquence d’émission : 868 / 433 MHz
- portée en champ libre : 300 m
- dimensions : 178,5 x 156 x 48,4 mm
- température de fonctionnement : 0 °C à +40 °C
- connexion réseau LAN cat. 5e
- tension de fonctionnement : 5 V DC
- consommation : < 3 W

La smartbox est livrée avec :
- un adaptateur mural
- un câble RJ45
- un adaptateur 230 V~/ 5 V DC.

Clé Wifi :
Permet d’installer la box coviva, avec alimentation, où le client le
souhaite. Elle remplace la connexion LAN via câble RJ45.

- Consommation de courant max. 250 mA

Désignation Caractéristiques Réf.

Smartbox coviva
à associer aux micromodules

alimentation : 230 V~ TKP100A

Extension Wifi LAN tension de fonctionnement : 
5 V DC

TKH181

Clé Wifi pour TKP100A tension de fonctionnement : 
5 V DC

TKH180

TKP100A

TKH180

TKH181

Composants coviva

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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 8.58

Berker.net
Plateforme universelle 
électronique

Les avantages pour vous :

 - Mécanisme unique, commande filaire ou RF au choix

 - Le module intégré remplit le rôle d'acteur; le module 
complémentaire constitue la commande électronique

 - Solution prête à l’emploi (pas de domotique)

 - Gestion de l’éclairage et des volets

Caractéristiques techniques :

 - Les composants sans fil sont 100 % KNX et sont  
programmables via les modes quicklink, easy link  
et system link

 - Programmation des produits RF en mode quicklink sans 
outil et sans formation

 - Compatibles avec les composants RF Hager

 - Modules 2 fils ou sans fil au choix

 - Faible consommation d’énergie

La plateforme Berker.net vous permet de piloter les circuits 
d’éclairage et les volets à partir d’un mécanisme unique,  
celui-ci étant commandé à partir d’un bouton-poussoir ou 
d’un détecteur de mouvement, traditionnel filaire ou radio-
fréquence KNX pour garantir un haut niveau de flexibilité 
et de fonctionnalité.

Principe : vous retirez le mécanisme existant du mur et  
vous le remplacez par un produit compatible (sans modifier 
le câblage) mais plus performant. 
Si vous désirez rajouter un point de commande dans un 
endroit où le câblage est inexistant, vous avez également la 
possibilité d’installer un module complémentaire sans fil  
(à pile ou solaire).
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03 0401
Standard international

02
Configuration quicklink 
sans outil

Variateur universel  
avec reconnaissance  
automatique de charge

05
3 alimentations possibles : 
via le module encastré, par 
pile ou par énergie solaire

06
Un large choix de  
possibilités pour l’éclairage 
et les volets (voir tableau  
de choix page 8.73)

Expert tips

2 fils ou sans fil,
1 seule plateforme
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Plateforme électronique Berker.net
Modules encastrés

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

85121100

La plateforme Berker.net vous permet de piloter et de faire varier les circuits  
d’éclairage à partir d’un mécanisme unique, celui-ci étant commander à partir  
d’un bouton-poussoir ou d’un détecteur de mouvement traditionnel filaire ou  
radio-fréquence KNX.

Voir tableau de choix page 8.73

Modules encastrés :

Caractéristiques :
- faible consommation : < 0,3 W
- bornes à vis : max 2 x 1,5 mm² / 1 x 2,5 mm²
- profondeur de montage : 32 mm
- température de service : -5 à +45 °C
- longueur de câble de charge : max. 100 m
- uniquement compatibles avec des charges dimmables

Module de commutation sans neutre :
Voir détails de charges page 9.34
Incandescences, halogènes : 25…400 W
LEDs dimmables : 5…70 W
CFL dimmables : 10…80 W
Transfos conventionnels et électroniques : 25…400 W/VA

Module de commutation avec neutre :
Voir détails de charges page 9.34
Charges : min 15 W
Incandescences, halogènes : 2300 W
LEDs dimmables et CFL dimmables : 440W
Transfos conventionnels et électroniques : 1500 W/VA
Lampes fluos avec ballasts électroniques : 22 x 20 W

Module de variation 1 circuit :
Variateur à reconnaissance automatique de charge
Voir détails de charges page 9.18
Charges :
Incandescences, halogènes : 25…400 W
LEDs dimmables : 5…70 W
CFL dimmables : 10…80 W
Transfos conventionnels et électroniques : 25…400 W/VA

Module de variation 2 circuits :
Variateur à reconnaissance automatique de charge
Voir détails de charges page 9.18

Module DALI :
Voir détails de charges page 9.18

Désignation Caractéristiques Réf.

Module de commutation
sans neutre

uniquement compatibles
avec charges dimmables

alimentation : 230 V~

module pour Séries S./B./Q./K./R. 8512 11 00
module pour Séries 1930/R.Classic 8512 11 01

Module de commutation
avec neutre

uniquement compatibles
avec charges dimmables

alimentation : 230 V~

module pour Séries S./B./Q./K./R. 8512 12 00
module pour Séries 1930/R.Classic 8512 12 01

Désignation Caractéristiques Réf.

Module de variation
1 circuit
sans neutre

alimentation : 230 V~

module pour Séries S./B./Q./K./R. 8542 12 00
module pour Séries 1930/R.Classic 8542 12 01

Module de variation
2 circuits
sans neutre

alimentation : 230 V~

module pour Séries S./B./Q./K./R. 8542 21 00

Désignation Caractéristiques Réf.

Module DALI alimentation : 230 V~

module pour Séries S./B./Q./K./R. 8542 17 00

Désignation Caractéristiques Réf.

Module volet
5A

alimentation : 230 V~

module pour Séries S./B./Q./K./R. 8522 11 00

85421200

85421700

85221100
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Plateforme électronique Berker.net
Modules encastrés

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

La plateforme Berker.net vous permet de piloter et de faire varier les circuits  
d’éclairage à partir d’un mécanisme unique, celui-ci étant commander à partir  
d’un bouton-poussoir ou d’un détecteur de mouvement traditionnel filaire ou  
radio-fréquence KNX.

Module secondaire pour détecteur de mouvement :
Raccordement à un module principal de commutation ou de variation.

Caractéristiques :
- faible consommation : < 0,3 W
- bornes à vis : max 2 x 1,5 mm² / 1 x 2,5 mm²
- profondeur de montage : 32 mm
- température de service : -5 à +45 °C

Alimentation pour module RF :
Module à utiliser en combinaison avec des modules radio-fréquence KNX.

85320100

85020100

Désignation Caractéristiques Réf.

Alimentation
pour module RF

alimentation : 230 V~

module pour Séries S./B./Q./K./R. 8502 01 00
module pour Séries 1930/R.Classic 8502 01 01

Désignation Caractéristiques Réf.

Module secondaire
pour détecteur
de mouvement
avec neutre

alimentation : 230 V~

module pour Séries S./B./Q./K./R. 8532 01 00
module pour Séries 1930/R.Classic 8532 01 01
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Plateforme électronique Berker.net
Modules de commande filaires traditionnels

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

85141182

La plateforme Berker.net vous permet de piloter et de faire varier les circuits  
d’éclairage à partir d’un mécanisme unique, celui-ci étant commander à partir  
d’un bouton-poussoir ou d’un détecteur de mouvement traditionnel filaire ou  
radio-fréquence KNX.

Les modules de commandes sont utilisés en combinaison avec les modules  
encastrés pour déterminer la fonction de l’ensemble. Les extensions (émetteurs  
et récepteurs) peuvent être réalisés grâce aux modules RF.
Voir tableau de choix page 8.73.

Détecteurs de mouvement confort :
Intègre en plus de la fonction standard :
- la simulation de présence,
- le choix du mode : on / off / auto
- forçage : 2 heures
- temporisation : 10 s à 30 min.
- protection anti-démontage
- préavis d’extinction si montage sur module variateur

Désignation Caractéristiques Réf.
BP simples

Réf.
BP doubles

Boutons-poussoirs
simples et doubles

alimentation : via le mécanisme

Berker S.1/B.3/B.7
blanc brillant 8514 11 82 8514 21 82
blanc polaire brillant 8514 11 89 8514 21 89
blanc polaire mat 8514 11 88 8514 21 88
aluminium mat laqué 8514 11 83 8514 21 83
anthracite mat laqué 8514 11 85 8514 21 85
Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 8514 11 29 8514 21 29
anthracite velours laqué 8514 11 26 8514 21 26
Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 8514 11 79 8514 21 79
anthracite mat laqué 8514 11 75 8514 21 75
aluminium mat laqué 8514 11 77 8514 21 77
inox mat laqué 8514 11 73 8514 21 73
Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 8514 11 39 8514 21 39
noir brillant 8514 11 31 8514 21 31

Désignation Caractéristiques Réf.
standards

Réf.
conforts

Détecteurs de mouvement
standards et conforts
IR 1,1m

alimentation : via le mécanisme

Berker S.1/B.3/B.7
blanc brillant 8534 11 82 8534 12 82
blanc polaire brillant 8534 11 89 8534 12 89
blanc polaire mat 8534 11 88 8534 12 88
anthracite mat laqué 8534 11 85 8534 12 85
aluminium mat laqué 8534 11 83 8534 12 83
Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 8534 11 29 8534 12 29
anthracite velours laqué 8534 11 26 8534 12 26
Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 8534 11 79 8534 12 79
anthracite mat laqué 8534 11 75 8534 12 75
aluminium mat laqué 8534 11 77 8534 12 77
inox mat laqué 8534 11 73 8534 12 73
Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 8534 11 39 8534 12 39
noir brillant 8534 11 31 8534 12 31

Désignation Caractéristiques Réf.

Boutons-poussoirs
volets

alimentation : via le mécanisme

Berker S.1/B.3/B.7
blanc brillant 8524 11 82
blanc polaire brillant 8524 11 89
blanc polaire mat 8524 11 88
anthracite mat laqué 8524 11 85
aluminium mat laqué 8524 11 83
Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 8524 11 29
anthracite velours laqué 8524 11 26
Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 8524 11 79
anthracite mat laqué 8524 11 75
aluminium mat laqué 8524 11 77
inox mat laqué 8524 11 73
Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 8524 11 39
noir brillant 8524 11 31

85241182

85341182



 8.63

S
ys

tè
m

e 
   

   
  

d
om

ot
iq

ue
 te

b
is

Plateforme électronique Berker.net
Modules de commande radio-fréquence

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

85145182

85245282

85145139

85345182

La plateforme Berker.net vous permet de piloter et de faire varier les circuits  
d’éclairage à partir d’un mécanisme unique, celui-ci étant commander à partir  
d’un bouton-poussoir ou d’un détecteur de mouvement traditionnel filaire ou  
radio-fréquence KNX.

Les modules de commandes sont utilisés en combinaison avec les modules  
encastrés pour déterminer la fonction de l’ensemble. Les extensions (émetteurs  
et récepteurs) peuvent être réalisés grâce à des modules RF (alimentation via le 
module encastré ou par pile ou par énergie solaire, voir page suivante)

Voir tableau de choix page 8.73

Les boutons-poussoirs simples permettent de recevoir et d’émettre des signaux 
radio vers max. 20 participants radio. Ils sont programmables via 2 modes de  
programmation : quicklink et system link.

Les BP simples sont uniquement compatibles avec les modules de commutation 
et de variation simple (1 voie). 
Les BP doubles sont uniquement compatibles avec le module de variation double 
(2 voies). 
Pour réaliser des ensembles 1930/R.classic, prendre les BP R.1/R.3 avec les  
plaques de recouvrement spéciales 1930/R.classic page 9.117 

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.
BP simples

Réf.
BP doubles

Boutons-poussoirs
simples et doubles
RF

en combinaison avec
un module encastré

alimentation : via le mécanisme

Berker S.1/B.3/B.7
blanc brillant 8514 51 82 8514 61 82
blanc polaire brillant 8514 51 89 8514 61 89
blanc polaire mat 8514 51 88 8514 61 88
aluminium mat laqué 8514 51 83 8514 61 83
anthracite mat laqué 8514 51 85 8514 61 85
Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 8514 51 29 8514 61 29
anthracite velours laqué 8514 51 26 8514 61 26
Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 8514 51 79 8514 61 79
anthracite mat laqué 8514 51 75 8514 61 75
aluminium mat laqué 8514 51 77 8514 61 77
inox mat laqué 8514 51 73 8514 61 73
Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 8514 51 39 8514 61 39
noir brillant 8514 51 31 8514 61 31

Détecteurs de mouvement
confort
RF
IR 1,1m

en combinaison avec
un module encastré

alimentation : via le mécanisme

Berker S.1/B.3/B.7
blanc brillant 8534 51 82
blanc polaire brillant 8534 51 89
blanc polaire mat 8534 51 88
anthracite mat laqué 8534 51 83
aluminium mat laqué 8534 51 85
Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 8534 51 29
anthracite velours laqué 8534 51 26
Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 8534 51 79
anthracite mat laqué 8534 51 75
aluminium mat laqué 8534 51 77
inox mat laqué 8534 51 73
Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 8534 51 39
noir brillant 8534 51 31

Boutons-poussoirs
volets
RF

en combinaison avec
un module encastré

alimentation : via le mécanisme

Berker S.1/B.3/B.7
blanc brillant 8524 52 82
blanc polaire brillant 8524 52 89
blanc polaire mat 8524 52 88
anthracite mat laqué 8524 52 85
aluminium mat laqué 8524 52 83
Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 8524 52 29
anthracite velours laqué 8524 52 26
Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 8524 52 79
anthracite mat laqué 8524 52 75
aluminium mat laqué 8524 52 77
inox mat laqué 8524 52 73
Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 8524 52 39
noir brillant 8524 52 31
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Plateforme électronique Berker.net
Modules de commande radio-fréquence

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

La plateforme Berker.net vous permet de piloter et de faire varier les circuits  
d’éclairage à partir d’un mécanisme unique, celui-ci étant commander à partir  
d’un bouton-poussoir ou d’un détecteur de mouvement traditionnel filaire ou  
radio-fréquence KNX. Les boutons-poussoirs radio peuvent être associés à un 
module encastré (voir page précédente) ou installés séparément (alimentation  
par pile ou énergie solaire).

Ce système permet d’augmenter les points de commande sans travaux de 
câblage. Extraplats, ils se collent ou se vissent sur le mur.

Caractéristiques :
- fréquence : 868,3 MHz
- alimentation : 1 pile CR2430 3 V
- indication pile basse
- avec touche et led de configuration
- programmable via les 3 modes de configuration

Cadres de finition : voir page 9.68

85655282

85656182

85655279

85655139

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.
BP simples

Réf.
BP doubles

Boutons-poussoirs
simples et doubles
RF à pile

alimentation : 1 pile CR2430

Berker S.1/B.3/B.7
blanc brillant 8565 52 82 8565 62 82
blanc polaire brillant 8565 52 89 8565 62 89
blanc polaire mat 8565 52 88 8565 62 88
aluminium mat laqué 8565 52 83 8565 62 83
anthracite mat laqué 8565 52 85 8565 62 85
Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 8565 52 29 8565 62 29
anthracite velours laqué 8565 52 26 8565 62 26
Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 8565 52 79 8565 62 79
anthracite mat laqué 8565 52 75 8565 62 75
aluminium mat laqué 8565 52 77 8565 62 77
inox mat laqué 8565 52 73 8565 62 73
Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 8565 52 39 8565 62 39
noir brillant 8565 52 31 8565 62 31

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.
BP simples

Réf.
BP doubles

Boutons-poussoirs
simples et doubles
RF solaires

alimentation : solaire

Berker S.1/B.3/B.7
blanc brillant 8565 51 82 8565 61 82
blanc polaire brillant 8565 51 89 8565 61 89
blanc polaire mat 8565 51 88 8565 61 88
aluminium mat laqué 8565 51 83 8565 61 83
anthracite mat laqué 8565 51 85 8565 61 85
Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 8565 51 39 8565 61 39
noir brillant 8565 51 31 8565 61 31
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Bus KNX
30 V DC

L
N

230 V  50/60 Hz

30 V DC

NL
1 3 5

Bus KNX
30 V DC

L
N

230 V  50/60 Hz

30 V DC

NL
1 3 5

TXA112

Bus KNX
30 V DC 24 V DC

L
N

230 V  50/60 Hz

TXA114

255 mA 24 V DC
640 mA

C1

C2

C1 C2

TXA114

24 V DC
30 V DC

C1 C2

NL

TXA111 TXA112 TXA114

tension d'alimentation 230 V~ 50/60 Mh

tension de sortie 30 V DC 320 mA 30 V DC 640 mA 30 V DC 320 mA
24 V DC 640 mA

reset par déconnexion bus

puissance absorbée 15 VA 24 VA 4,4 W

consommation sans charge valeur non disponible valeur non disponible 260 mW

raccordement 230 V : souple 
ou rigide

0.75² à 2.5²

dimensions 4 x 17,5 mm

température de fonctionne-
ment

-5°C à +45°C

température de stockage -20°C à +70°C

Sous réserve de modifications techniques

Composants bus tebis  
Modules d'alimentation



 8.66 Sous réserve de modifications techniques

Composants bus tebis 
Modules d'entrées

TXB 304 TXB344

TXA306        

30V DC
- +

Bus 
30 V

auto

E4

E3

E6E6

E5E5

9
E5

11

10 12
E6

5
E3

7

6 8
E4

E2E2

E1E1

1 3
E1

2 4
E2

+

N

48 V AC

24 V DC

230 V AC

L

-

L2
N1
L1

N2
L3
N3

1

Caractéristiques techniques / Technische Daten / Technical
characteristics / Technische kenmerken / Caratteristiche tecniche TXA306

Tension
aux entrées

Signal-
spannung Signal voltage Signaal-

spanning
Tensione di
segnale

24 ... 230 V 
AC (50Hz)/DC

Distance 
maximun de
raccordement

Leitungslänge

Maximum
connection 
distance per
input

Maximum
aansluitafstand
per ingang

Distanza 
massima tra
contatto 
e ingresso

100 m

Alimentation
produit

Versorgungs-
spannung Supply voltage Voedings-

spanning
Tensione di
alimentazione 30 V DC

Consommation
bus typique

Typ. Bus 
belastung

Busline typ.
consumption

Buslijn typ.
verbruik

Consumo 
Bus typ. 6 mA

Consommation
bus maximale

Max. Bus
belastung

Busline max
consumption

Buslijn max
verbruik

Consumo 
Bus max 7 mA

Encombrement Abmessung Dimensions Afmetingen Ingombro 6 x 17,5 mm

Indice de 
protection Schutzart Degree of

protection
Beschermings-
graad

Grado di 
protezione IP 30

T° de 
fonctionnement

Betriebs-
temperatur

Operating
temperature

Bedirijfs-
temperatuur

T° di 
funzionamento 0 °C —> + 45 °C

T° de stockage Lager-
temperatur

Storage
temperature

Opslag-
temperatuur

T° di 
stoccaggio

- 20 °C —> + 70
°C

Normes Standard Norm Norm Norma NF EN 60669-2-1
NF EN 50428

Raccordement / Anschluss / Connections /
Ligaçoes / Anslutning 0,75 —> 2,5 mm²

3

1
auto

Commutateur

2 LED
3 BP
4 BP lumineux d’adressage physique.

2

310

5 7
E1

9 11
E3

13 15
E5

17 19
E7

21 23
E9

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
E2 E4 E6 E8 E10

E1 E3 E5 E7 E9

E2 E4 E6 E8 E10

Bus 
30 V

Spécifications techniques

ja
un

e

ro
ug

e

ve
rt

bl
eu

voyant 
d’adressage
physique

BP 
test / adressage

BP ou interrupteur 
standard

voyant 
d’adressage
physique

BP 
test / adressage

BP ou interrupteur 
standard

LED

Module 4 entrées à encastrer
TXB304 

Module 4 ou 10 entrées
TXA304 - TXA310

Module 4 entrées / 4 sorties LED à encastrer
TXB344 

Module 6 entrées
TXA306
Exemple de raccordement avec différents types d‘entrée

TXB302 TXB304 TXB322 - TXB344 TXA304 TXA310
4 z 6 z

- -

-

-

6 z
TXA306

2 ou 4 sorties 1,8 V DC
Imax 850 �A

10 mA par entrée

100 m 

clipsage sur rail DIN

230 V~ (- 15 / + 10 %)

 par bornes 
 -  0,75 à 6� avec fil 

souple ou rigide

0,5 mA

logé au fond de la boîte d’encastrement d‘une profondeur 
minimum de 40 mm

 5 V DC impulsionnel fourni par le produit  

connecteur débrochable de longueur 200 mm pouvant 
être prolongé jusqu’a 5 m

alimentation

entrées 

sorties (leds)

tension délivrée

courant de contact

courant de repos

distance entre les 
contacts et le produit

raccordement au 
bus KNX

raccordement des 
entrées

température : 
- de fonctionnement
- de stockage

- 5 °C à + 45 °C
- 25 °C à + 55 °C

 connecteur débrochable de longueur 200 mm 

par borne rouge et noir TG008

montage

bus 30 V DC

2 pour contacts
libres de potentiel

dimensions

4 entrées 230 V 10 entrées 230 V  2 (TXB322) ou 4 (TXB344) pour 
contacts libres de potentiel

h. 35 x l. 38 x p. 12 mm

6 entrées
univeselles

caract.
références     

quickconnect
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Sous réserve de modifications techniques

Composants bus tebis  
Détecteurs de présence encastrés

L N

ballast

da+ da-

N
L

230 V�

Bus 30V

N
L

230 V�

L’ L

Bus 30V

AI1_EEK510B_T4_02

h

Y

X Y

h

X

h

x
y

ech40%

2,5m2,5m

2,
5m

6m

1m

- +

M

- +

M

t

DALI ballast

Plafond

Lorsque le potentiomètre est sur „auto test“, la  
télécommande EE807 peut régler les paramètres  
suivants :
-  niveaux de luminosité en Lux (

- +

M

)
- temporisation (

- +

M

)
- mode de présence / absence 

- +

M

- démarrage 

- +

M

- reset
- mode test
- fonctionnement de la cellule (active ou passive)

Caractéristiques techniques

Schémas de raccordement
TCC520E (TCC510S : idem mais sans contact intégré)

 références
caractéristiques

TCC520E TCC521E TCC510S

réglage du seuil de luminosité 5 à 1000 lux
sortie sortie phase DALI / DSI

24 ballasts
pas de sortie 
intégrée

pouvoir de coupure AC1
- lampe à incandescence 230 V
- lampes halogènes 230 V
- lampes halogènes avec tranfo ferro 
- lampes halogènes avec tranfo électro
- tubes fluo compensés en parallèle
- tubes fluo ballast électronique
- fluocompactes

16 A
2300 W
2300 W
1500 W
1500 W
1000 W / 130�F
1000 W
23 x 23 W

alim bus DALI avec 
24 ballasts 14 V / 
50 mA

-

fonctionnement du BP externe BP KNX : fonction de la programmation

capacité de raccordement  - rigide
 - souple

0,5 mm2  à 1,5 mm2

0,5 mm2  à 1,5 mm2 

indice de protection IP41 / IK03

température de fonctionnement - 10 °C à + 45 °C

température de stockage - 20 °C à + 60 °C

diamètre de perçage 60 mm

programmation system link       easy link

TCC521E

Zone de détection TCC520E / TCC510S / TCC521E / TCC530E

h 2,5 m 3 m 3,5 m

x 5 m 5 m 5 m

y 7 m 8 m 9 m

Les valeurs “y” sont données pour  
la détection latérale. La zone de  
détection peut être réduite en cas  
de déplacement vers le détecteur.

Télécommande de réglageschevauchement

Télécommande utilisateur

La télécommande utilisateur EE808 permet aux  
utilisateurs de :  
-  allumer / éteindre la lumière (appui court)
-  faire varier la lumière (appui long > 5 s.)
-  contrôler les scènes 1, 2, 3, 4
Un appui court rappelle un niveau de luminosité et 
un appui long (> 5 s.) en mémorise un nouveau.

 Montage

10 < t < 28 mm

Couvercle de 
protection

Serre-cable
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TYA610A TXA606B
TXA610B
TYA610B
TYA604B

16A 
charges capacitives

10 A

TYA610C
TYA604C

16 A4 A

TXA604D
TXA606D
TXA610D
TYA610D
TYA606E

      références

caractéristiques

TXM616D
TXM620D

In

pouvoir de coupure :
- incandescence et halogène 230 V
- halogène TBT transfo ferromagné.
- halogène TBT transfo électronique
- tubes fluo non compensés
- tubes fluo compensés parallèle
- tubes fluo pour ballast électronique
- lampes fluo compactes / LEDs

2300 W
1500 W
1500 W
1000 W
1000 W, 130 uF
20 x 36 W  
25 x 18 W 

1200 W
1200 VA
1000 VA
1000 W
non adaptés
15 x 36 W
12 x 23 W

alim. du module
dissipation maximum
t° de fonctionnement
t° de stockage
indice de protection
capacité de raccordement 
souple ou rigide bornes 

bus 30 V DC
20W / 25W
0 °C à + 45 °C
- 20 °C à + 70 °C
IP30
0,75 à 2,5�

non

bus 30 V DC
3 / 5 / 15 / 6 W
0 °C à + 45 °C
- 20 °C à + 70 °C
IP30
0,75 à 2,5�

oui

2300 W
1600 VA
1200 VA
1200 W
non adaptés
20 x 36 W
18 x 23 W

bus 30 V DC
8 /12 / 15 / 12 W
0 °C à + 45 °C
- 20 °C à + 70 °C
IP30
0,75 à 2,5�

oui

800 W
800 VA
800 VA
800 W
non adaptés
12 x 36 W
6 x 23 W

bus 30 V DC
1 / 1 / 15 / 2 W
0 °C à + 45 °C
- 20 °C à + 70 °C
IP30
0,75 à 2,5�

oui

16 A
charges capacitives

2300 W
1600 VA
1200 VA
1200 W
1500 W avec 200 µF
20 x 36 W
18 x 23 W

bus 30 V DC
12 / 12 / 15 / 8 W
0 °C à + 45 °C
- 20 °C à + 70 °C
IP30
0,75 à 2,5�

oui

En mode «Auto», les ordres marche et arrêt proviennent du système tebis.
En mode «Manu» , ces commandes sont accessibles par les boutons-poussoirs 
en façade du module. 

Raccordements électriques

TXA6…
TYA6…

TXM6…

Caractéristiques techniques

quickconnect

30V DC
- +

auto

C8

C7

C10C10

C9C9

13 15
C7 C8

17
C9

19
C10

14 16 18 20
C7 C8 C9 C10

7 9
C4 C5

11
C6

8 10 12
C4 C5 C6

C2

C1

C4C4

C3C3

C6C6

C5C5

1 3
C1 C2

5
C3

2 4 6
C1 C2 C3

TYA610x         

auto 1
auto 2

1
2

C1/C9 C3/C11 C5/C13 C7/C15

C2/C10 C4/C12 C6/C14 C8/C16

L3
L2
L1

N

Bus KNX
30 V

Bus KNX
30 V

Sous réserve de modifications techniques

Composants bus tebis 
Modules de sortie pour l'éclairage



 8.69

S
ys

tè
m

e 
   

   
  

d
om

ot
iq

ue
 te

b
is

TYA661A

TX211A TX211A

TYA670D

TYA663A

TYA670W : passerelle KNX / DALI

Programmation : ETS uniquement
Nombre de produits DALI : 64 max. sur 32 groupes max.
Puissance dissipée totale : max. 3 W 
Taux de transmission DALI : 1200 bit/s
Protocole DALI : DIN EN 60929 Annexe E4
Distance max. (câbles) entre TX216 et récepteur  
DALI : 300 m avec câble 1,5 mm2 
Résistance du câble DALI max.  
4 Ω, long. simple (8 Ω câble aller/retour)
Température de fonctionnement : -5 °C à +45 °C

La tension de commande DALI est une très basse tension 
fonctionnelle (TBTF).

TXA661A, TXA661B / TYA661A, TY661B : 1 sortie 300 W / 600 W TXA663A / TYA663A : produit monophasé 1 à 3 sorties

Ph
N

Ph
N

voyant d’indication d’état

poussoir de commande  
pour mode manuel

commutateur 
Auto / Manu

voyant de courts-circuits  
et de surcharge

poussoir lumineux 
d’adressage physique

voyant de 
surchauffe voyant d’indication d’état

poussoir de commande 
pour mode manuel

commutateur 
Auto / Manu

mode expert

voyant de courts- circuits
et de surcharge

poussoir lumineux 
d’adressage physique

commutateur 3 positions :
- 3 x 300 W
- 1 x 600 W + 1 x 300 W
- 1 x 900 W

voyant de 
surchauffe

charge
EV102
EV100 

commut. 
Auto/
Manu

connexion DALI

connexion 
230 V

affichage
groupe DALI

clavier pour
cde manu.
BP et voyant
d'adressage

connexion
KNX

Bis KNX
30 V

visualisation de
l’état de la sortie

tube fluorescent

ballast électronique

bouton-poussoir  
pour le forçage  
des voies 

cde 1cde 2 cde 3

Variateurs 1/10 V

Caractéristiques techniques

Raccordements électriques

références TXA661A
TYA661AN 

TXA661B
TYA661BN

TXA663A
TYA663AN

TXA664AN
TYA664AN 

TX211A 

nombre de sorties 1 sortie 1 sortie 1 à 3 sorties selon sélecteur 4 sorties 3 sorties
puissance commandée 300 W 600 W 300 à 900 W 300 W 1 - 10 V
types de charge compatible :
- incandescence/halogène 230 V
- halogène TBT avec transfo
- fluocompact variable 230 V
- LED variable 230 V

300 W
300 VA
60 W
60 W  
8 lampes

600 W
600 VA
120 W
120 W   
10 lampes

300/600/900 W
300/600/900 VA
60/120/210 W
60/120/210 W
8/10/15 lampes

300 W
300 VA
60 W
 
8 lampes

courant max.  
50 mA + contact 
TOR 16 A AC1

alimentation 30 V DC + 230 V - 50/60 Hz 30 V DC
consommation à vide 0,2 W 0,5 W < 10 W < 9 W
T° fonctionnement/stockage/IP 0 à +45 °C / -20 °C à +60 °C / IP30
capacité de raccordement 0,75 à 2,5� avec fil souple ou rigide, bornes

mode expert

Bus KNX
30 V

Bus KNX
30 V

Bus KNX
30 V

charge charge charge

charge

quickconnect

Bus KNX
30 V

Sous réserve de modifications techniques

Composants bus tebis  
Modules de variation

TYA670W
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TYA624A
TYA624B

TYA624B

Caractéristiques techniques

commutateur
Auto/Manu

visualisation de
l’état de la sortie

Ph

BP adressage
physique

TYA624A/TYA624C/TYA628A/TYA628C

bouton-poussoir pour :
a) la programmation
b) le forçage des sorties en 
position du commutateur 
Auto/Manu suivant la 
chronologie ci-dessous :
- 1er appui : descente 
- 2ème appui : STOP
- 3ème appui : montée 
- 4ème appui : STOP
- 5ème appui : descente 

N

En mode "Auto", les ordres de mouvements 
proviennent des modules d’entrées du système tebis.

En mode "Manu" , ces commandes sont accessibles
par les boutons-poussoirs en façade du module 
(forçage).

commutateur
Auto/Manu

BP adressage
physique

24 V ...  +

24 V ...  

TYA624B/TYA624D

Raccordement électrique

Bus KNX
30 V

références TYA624A, 
TYA624C

TYA624B
TYA624D
TXA624D

TYA628A TYA628C TXM632C

nombre de sorties 4 4 8 8 12

pouvoir de coupure 6 A AC1  
250 V~

6 A  DC1  
24 V s

6 A AC1  
230 V~

4 A AC1
230 V~

alimentation du 
module

bus 30 V DC bus 30 V DC 
+ (230 V~)

bus 30 V DC
+ 230 V~

tempo. entre 2 cdes 
de sens opposé

600 ms

dissipation max. 
du produit

2 W 3 W

T° de fonctionnement 0 à + 45 °C 0 a + 45 °C

T° de stockage -20 à +70 °C -20 a +70 °C

indice de protection IP30

capacité de raccord. 
souple ou rigide 

0,75 à 2,5�  quickconnect PZ1
0.5 à 6 
(rigide)
0.5 à 4 
(souple)

Sous réserve de modifications techniques

Composants bus tebis 
Modules de sortie pour les volets/stores

 Nota : branchement des moteurs
-  moteurs en courant alternatif : ne jamais raccorder  

2 moteurs en parallèle.
-  moteurs en courant continu : deux moteurs  

alimentés en CC peuvent être branchés en parallèle à 
condition de respecter l’intensité nominale de  
la sortie des modules TYA624B ou TYA624D.
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Sous réserve de modifications techniques

télé-info télé-info

1 Alimentation du produit
2  Bornes de raccordement des phases de  

 référence pour les voies de comptage 2 et 3
3 Voyant télé-information
4 Voyant voie 1
5 Voyant voie 2
6 Voyant voie 3
7 Boutons poussoirs d’adressage de voies

8 Bouton poussoir lumineux d’adressage physique
9 Bus KNX
A Entrée sonde température extérieure  
 (uniquement pour EK088)
Z Entrées de comptage par tores d’intensité 
E Entrée télé-information
R Entrée tarifaire

Schémas de câblage
Réseau monophasé   

Raccordements

Réseau triphasé   

30 V DC

TE
M

P
C

Tx

C
Ty

C
Tz

TI
N

Fa
TI

N
Fb

N Lx Ly Lz

N Lx Ly Lz

CTz
CTy

CTx

30 V

Ph

CTz
CTy

CTx

30 V

L3

L1
L2

E
nt

ré
e

ta
rif

ai
re

T1
/T

2

télé-info télé-info

Composants bus tebis 
Indicateur de consommation
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…
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Description générale des produits

 Emetteurs Récepteurs Emetteurs / Récepteurs

Boutons 
et LEDs

Tous sont munis d’un bouton 
et d’une LED d’état correspondante.

Tous sont munis de 2 boutons        et
et de la LED d’état correspondante.

Exemples 
de produits

5 étapes pour la configuration

Action Résultat
     Configuration de fonction

Appui bref sur le bouton
de l’émetteur.

Les LED cfg l de tous les 
récepteurs et de l’émetteur 
s’allument.

     Configuration d’un émetteur

Appui bref sur le BP à configurer
de l’émetteur.
N.B. : Etape pas nécessaire  
pour les détecteurs réf. TRE5**

La LED cfg l de l’émetteur 
clignote pendant 1s.

     Choix de la fonction

Choisir la fonction par appuis 
brefs successifs sur le bouton    
du récepteur.

Défilement des fonctions 
indiquées par la couleur 
de la LED fct sur le récepteur 
(voir liste).

     Validation de la fonction

Appui > 2s sur le bouton
du récepteur jusqu’au clignotement 
de la LED cfg l.

La fonction identifiée par 
la couleur de la LED fct 
est validée.

     Validation de la configuration

Appui bref sur le bouton
de l’émetteur.

Les LED cfg l de tous les 
récepteurs et de l‘émetteur 
s‘éteignent. 
Fin de la configuration.

cfgcfg

fct

cfgcfg

fct

cfgcfg

fct

cfg

TU404

+-

cfg

1

2 4 6

3 5

cfg

WKT306R

TRB302A

cfg

cfg

cfg

cfg fct
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off
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TRC270F

cfg fct
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L N N

Made in France

µ 16 A AC1 230 V 

Receiver category 2
Transmitter duty cycle 1 %
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Composants radio tebis 
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Sous réserve de modifications techniques

Berker.net  
Plateforme universelle électronique

La plateforme Berker.net vous permet de piloter les circuits  
d’éclairage et les volets à partir d’un mécanisme unique, celui-ci 
étant commander à partir d’un bouton-poussoir ou d’un détecteur  
de mouvement traditionnel filaire ou radio-fréquence KNX pour 
garantir un haut niveau de flexibilité et de fonctionnalité.

Principe : vous retirez le mécanisme existant du mur et vous le  
remplacez par un produit compatible (sans modifier le câblage)  
mais plus performant. Si vous désirez rajouter un point de  
commande dans un endroit où le câblage est inexistant, vous  
avez également la possibilité d’installer un module complémentaire 
sans fil (à pile ou solaire).

Traditionnel Radio-fréquence

BP simple BP double Détecteur Détect. 
Confort

BP volet BP simple BP double Détect. 
Confort

BP volet

8514 11.. 8514 21.. 8534 11.. 8534 12.. 8524 11.. 8514 51.. 8514 61.. 8534 51.. 8524 52..

p. 8.60 p. 8.62 p. 8.62 p. 8.62 p. 8.62 p. 8.62 p. 8.63 p. 8.63 p. 8.63 p. 8.63

Mod. Commutation (sans neutre)

8512 1100 S./B./Q./K./R. v v v v v

8512 1101 1930/R.Classic v v v v v

Mod. Relais (avec neutre)

8512 1200 S./B./Q./K./R. v v v v v

8512 1201 1930/R.Classic v v v v v

Mod. Variation simple

8542 1200 S./B./Q./K./R. v v v v v

8542 1201 1930/R.Classic v v v v v

Mod. Variation double

8542 2100 S./B./Q./K./R. v v v v v

Mod. Variation DALI

8542 1700 S./B./Q./K./R. v v

Mod. Volet 

8522 1100 S./B./Q./K./R. v v

Emetteurs à piles Emetteurs solaires

BP simple BP double BP simple BP double

radio radio radio radio

8565 52 .. 8565 62 .. 8565 51 .. 8565 61 ..

p. 8.64 p. 8.64 p. 8.64 p. 8.64

Mod. Commutation (sans neutre)

8512 1100 S./B./Q./K./R.

8512 1101 1930/R.Classic

Mod. Relais (avec neutre)

8512 1200 S./B./Q./K./R.

8512 1201 1930/R.Classic

Mod. Variation simple

8542 1200 S./B./Q./K./R.

8542 1201 1930/R.Classic

Mod. Variation double

8542 2100 S./B./Q./K./R.

Mod. Variation DALI

8542 1700 S./B./Q./K./R.

Mod. Volet 

8522 1100 S./B./Q./K./R.

Ajout de commandes supplémentaires 
sans avoir besoin de modules encastrés



Appareillage mural 
Berker

Le programme d’interrupteurs est crucial dans le bâtiment 
car il établit des connexions entre les pièces et les éléments 
de style.  
Dans notre offre, vous trouverez un large choix de produits,  
de fonctions, de couleurs et de combinaisons de matériaux  
qui vous permettront de créer une mosaïque très spécifique : 
la vôtre !
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Series S.x / Q.x / R.x / K.x Page

01 Commande d'éclairage 9.06

02 Prises de courant 9.24

03 Détecteurs de mouvement 9.32

04 Commande de stores 9.38

05 Chauffage - Ventilation - Climatisation 9.44

06 Technique de communication 9.50

07 Eclairage d'orientation 9.64

08 Plaques de recouvrement S.x / Q.x / R.x / K.x 9.68

Series 1930 / Glas / R.classic Page

09 Commande d'éclairage 9.92

10 Prises de courant 9.98

11 Commande de stores 9.99

12 Détecteurs de mouvement 9.100

13 Technique de communication 9.102

14 Plaques de recouvrement 1930 / Glas / R.classic 9.110

15 Serie TS 9.118

16 Berker Manufacture 9.122

17 Guide technique 9.124

cubyko Page

18 Appareillage étanche IP55 9.138



 9.02

Particularités des prises de courant

Support de haute qualité
sans arête vive, avec la possibilité de le visser 
également sur des surfaces inégales

Contours optimisés du support
avec des marquages pour un alignement
précis sur l'emplacement d'installation

Homologation sur le socle
visible dans chaque position de montage

Boutons d'ouverture de la cage
pour une déconnexion rapide des fils pendant 
le démontage

Vis cruciforme - vis des griffes
avec filetage optimisé pour un montage /
démontage 3 x plus rapide

Séparation galvanique du support
pour un travail fiable sans tension résiduelle

Espace de marquage sur le support
pour un marquage clair du circuit

Griffes à géométrie ouverte
empêche l'endommagement des câbles lors 
de l'installation

Vis cruciforme dans l'enjoliveur
pour une adhérence parfaite de l'outil lors 
du montage

Griffes intégrées dans le socle
griffes Flexolift s'intègrent complètement dans le socle et 
facilitent l'insertion et le positionnement de l'appareillage 
dans le boîtier d'encastrement sans risque de blessure

Marquage sur le socle
pour un dénudage précis du câble

Construction optimisée des bornes
pour faciliter l'insertion des câbles

Socle robuste, complètement isolé
pour une installation fiable

Bornes de serrage*
pour un serrage rapide et sûr des câbles
* Uniquement dans les prises de courant 
avec bornes à vis

Berker, des petits détails  
pour une grande différence



 9.03

A
p

p
ar

ei
lla

ge
 

m
ur

al
 B

er
ke

r

Support de haute qualité
sans arête vive, avec la possibilité de le visser 
également sur des surfaces inégales

Contours optimisés du support
avec des marquages pour un alignement
précis sur l'emplacement d'installation

Modularité des interrupteurs

Angle d'inclinaison de la touche de 3,5°
pour un aspect plus plat et plus de confort 
lors de l'appui

Concept modulable
ouvert à toutes les touches disponibles

Accès aisé aux vis de fixation
avec têtes de vis cruciformes

4 orifices de fixation pour la manette
pour un ajustement précis de l'interrupteur

Modules lampes néon / lampe à incandescence / 
à LED enclipsables
pour une fixation précise sur le support utilisable en 
tant qu'interrupteur de contrôle ou d'orientation

Bouton d'ouverture de la cage
pour une déconnexion aisée

Protection du câble
empêche l'endommagement des câbles 
par les vis des griffes

Marquage à l'arrière de l'interrupteur
avec réf. de commande, schéma de câblage, 
symbole et le marquage pour le dénudage

Griffes Flexolift®

positionnement parfait des griffes, 
repositionnement automatique lors du 
démontage
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Series 
S.x / Q.x / R.x / K.x

S.1
S.1 IP44

Q.1

R.3R.1

K.5

Q.3

K.1
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Series  
S.x / Q.x / R.x / K.x Page

01  Commande d'éclairage
Interrupteurs / Boutons-poussoirs / Variateurs / Accessoires

9.06

02  Prises de courant
Socles carrés / Sets de finition / Caches-trou

9.24

03  Détecteurs de mouvement
Détecteurs de mouvement

9.32

04  Commande de stores
Interrupteurs / Poussoirs pour stores / Interrupteurs rotatifs pour stores

9.38

05  Chauffage - Ventilation - Climatisation
Thermostats / Interrupteurs 3 positions

9.45

06  Technique de communication
Prises d'antennes / Communication de données  / Prises USB

9.50

07  Eclairage d'orientation
Eclairage d'orientation 

9.64

08  Plaques de recouvrement S.x / Q.x / R.x / K.x 9.68



 9.06

Commande d'éclairage

Du simple interrupteur au système d’éclairage le plus avancé, nous 
vous proposons de nombreuses variantes. Tous nos appareils ont 
en commun leur capacité à se compléter, se remplacer et se 
moderniser facilement grâce à notre système modulable. 

 - L’ensemble des touches, des plaques de recouvrement et des 
modules électroniques faisant partie de notre gamme standard  
et de notre gamme de luxe se marient parfaitement avec les  
éléments à encastrer.
 - Grande facilité de passer à un nouveau programme d’interrupteurs 
par le remplacement des plaques de recouvrement.
 - Il est également possible de commuter et de varier sans problème 
les systèmes d’éclairage modernes (LEDs, lampes fluocompactes).
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Interrupteurs / Boutons-poussoirs 9.08

Variateurs 9.16

Accessoires 9.20

01 Page



 9.08

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Interrupteurs / Boutons-poussoirs

Interrupteurs à bascule

Boutons-poussoirs à bascule

 - Avec griffes isolées à rappel automatique
 - Bornes de jonction selon CEI 60669-1 pour conducteur jusqu’à 2,5 mm²
 - Angle de commutation 3,5°

 - Avec griffes isolées à rappel automatique
 - Bornes de jonction selon CEI 60669-1 pour conducteur jusqu’à 2,5 mm²
 - Angle de commutation 3,5°

Interrupteurs

Boutons-poussoirs

 X voir page 9.126

 X voir page 9.126

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 AX

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 A

 - pour signalisation et commutation
 - avec bornes à ressort

 - pour signalisation et commutation
 - avec bornes à ressort

Exécution Emb. Réf.

Interrupteur marche/arrêt 10 3031

Interrupteur va-et-vient 10 3036

Interrupteur permutateur 10 3037

Exécution Emb. Réf.

Poussoir, contact normalement ouvert 10 5031

Poussoir, va-et-vient 10 5036

Poussoir, contact normalement fermé + contact nor ma le ment  
ouvert, bornes d’entrée séparées

10 5032 03

Exécution Emb. Réf.

Interrupteur va-et-vient 10 3036

Module lampe néon avec borne N, gris, 230 V~, 1 mA 10 1675

En option Réf. Page
Module lampe néon avec borne N 1675 .. 9.20
Module lampe à incandescence avec borne N 1676 .. 9.20
Module LED 230 V, pour in ter rup teurs/pous soirs 168 .. 9.20

En option Réf. Page
Module lampe néon avec borne N 1675 .. 9.20
Module lampe à incandescence avec borne N 1676 .. 9.20
Module LED 230 V, pour in ter rup teurs/pous soirs 168 .. 9.20

Exemple d'interrupteur va-et-vient avec témoin

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Touches pour interrupteurs / boutons-poussoirs

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Interrupteurs / Boutons-poussoirs

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1620 89 82

blanc polaire brillant 10 1620 89 89

blanc polaire mat 10 1620 19 09

anthracite mat 10 1620 16 06

alu mat, laqué 10 1620 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1620 60 89

anthracite velours, laqué 10 1620 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1405 70 09

anthracite mat, laqué 10 1405 70 06

alu, aluminium anodisé 10 1405 70 03

acier inoxydable, métal mat 10 1405 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1620 20 89

noir brillant 10 1620 20 45

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1621 89 82

blanc polaire brillant 10 1621 89 89

blanc polaire mat 10 1621 19 09

anthracite mat 10 1621 16 06

alu mat, laqué 10 1621 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 1) 10 1621 60 89

anthracite velours, laqué 1) 10 1621 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1415 70 09

anthracite mat, laqué 10 1415 70 06

alu, aluminium anodisé 10 1415 70 03

acier inoxydable, métal mat 10 1415 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 2) 10 1621 20 89

noir brillant 2) 10 1621 20 45

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1626 89 82

blanc polaire brillant 10 1626 89 89

blanc polaire mat 10 1626 19 09

anthracite mat 10 1626 16 06

alu mat, laqué 10 1626 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1626 60 89

anthracite velours, laqué 10 1626 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1426 70 09

anthracite mat, laqué 10 1426 70 06

alu, aluminium anodisé 10 1426 70 03

acier inoxydable, métal mat 10 1426 70 04

Touches

Touches avec porte-étiquette
 - pour l’inscription de noms, de remarques etc.
 - hauteur de porte-étiquette définie pour une bande de 6 mm.

Touches avec voyant
 - pour signalisation et commutation
 - voyants avec symbole pour éclairage, sonnette, porte, ou sans symbole transparent ou rouge.

1) exclusivement fourni avec voyants oranges et transparents
2) exclusivement avec voyants transparents

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Interrupteurs / Boutons-poussoirs

Interrupteurs bipolaires

 - Avec griffes isolées à rappel automatique
 - Bornes de jonction selon CEI 60669-1

Interrupteur bipolaire 10 AX

 X voir page 9.126

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 AX

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 AX

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 16 AX

Uniquement en combinaison avec des bascules avec ins crip tion " 0 ".
 - pour signalisation et commutation
 - avec bornes à ressort

 - pour éclairage
 - éclairable avec module lampe néon 
 - avec bornes à vis

Uniquement en combinaison avec des bascules avec ins crip tion " 0 ".
Pour la commutation p. ex. des prises de courant 16 A.
 - pour signalisation et commutation
 - avec bornes à vis

Exécution Emb. Réf.

Interrupteur bipolaire 10 AX 10 3032

En option Réf. Page
Module lampe néon avec borne N 1675 .. 9.20
Module lampe à incandescence avec borne N 1676 .. 9.20
Module LED 230 V, pour in ter rup teurs/pous soirs 168 .. 9.20
Module lampe néon pour interrupteurs/poussoirs 1600 02 9.20

En option Réf. Page
Module lampe néon pour in ter rup teurs/pous soirs 1600 02 .. 9.20

En option Réf. Page
Module lampe néon pour in ter rup teurs/pous soirs 1600 02 .. 9.20

 X voir page 9.126

 X voir page 9.126

Exécution Emb. Réf.

Interrupteur marche / arrêt bipolaire 10 AX 10 6730 39 09

Exécution Emb. Réf.

Interrupteur bipolaire 16 AX 10 3032 12

Interrupteur bipolaire va-et-vient

Interrupteur bipolaire 16 AX

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Interrupteurs / Boutons-poussoirs

Touches pour interrupteurs / boutons-poussoirs

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1622 89 82

blanc polaire brillant 10 1622 89 89

blanc polaire mat 10 1622 19 09

anthracite mat 10 1622 16 06

alu mat, laqué 10 1622 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1622 60 89

anthracite velours, laqué 10 1622 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1425 71 09

anthracite mat, laqué 10 1425 71 06

alu, aluminium anodisé 10 1425 71 03

acier inoxydable, métal mat 10 1425 71 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1622 20 89

noir brillant 10 1622 20 45

Touches avec inscription " 0 "

Convient à Réf. Page
Interrupteur marche / arrêt bipolaire 6730 39 09 .. 9.10

Convient à Réf. Page
Interrupteur marche / arrêt bipolaire 6730 39 09 .. 9.10

Touches avec inscription " 0 " et voyant
 - pour signalisation et commutation

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1624 89 82

blanc polaire brillant 10 1624 89 89

blanc polaire mat 10 1624 19 09

anthracite mat 10 1624 16 06

alu mat, laqué 10 1624 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 1) 10 1624 60 89

anthracite velours, laqué 1) 10 1624 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1417 71 09

anthracite mat, laqué 10 1417 71 06

alu, aluminium anodisé 10 1417 71 03

acier inoxydable, métal mat 10 1417 71 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 2) 10 1624 20 89

noir brillant 2) 10 1624 20 45

1) avec voyant orange
2) avec voyant transparent

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau



 9.12

Interrupteurs doubles

 - Avec griffes isolées à rappel automatique
 - Bornes de jonction selon CEI 60669-1

Interrupteur double

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 AX

 - pour signalisation et commutation
 - avec bornes à ressort

Exécution Emb. Réf.

Interrupteur double 10 3035

En option Réf. Page
Module lampe néon avec borne N 1675 .. 9.20
Module lampe à incandescence avec borne N 1676 .. 9.20
Module LED avec borne N pour interrupteurs doubles 1680 9.20
Module LED 230 V, pour in ter rup teurs/pous soirs 1686 .. 9.20
Module LED pour interrupteurs/poussoirs 1687 9.20

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Interrupteurs / Boutons-poussoirs

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 AX

 - pour éclairage
 - avec bornes à vis

En option Réf. Page
Module lampe néon pour in ter rup teurs/pous soirs 1600 02 9.20

Exécution Emb. Réf.

Interrupteur va-et-vient double, bornes d’entrée séparées 10 3038 08

Interrupteur va-et-vient double
bornes d’entrée séparées

Boutons-poussoirs doubles

 - Bornes de jonction selon CEI 60669-1

Poussoirs doubles

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 A

 - pour éclairage
 - avec bornes à ressort

Exécution Emb. Réf.

Poussoir double, 2 contacts normalement ouverts,  
borne d’en trée commune

10 5035

Poussoir double, 2 contacts normalement ouverts,  
bornes d’entrée séparées

10 5035 03

En option Réf. Page
Module lampe néon avec borne N 1675 .. 9.20
Module lampe à incandescence avec borne N 1676 .. 9.20
Module LED 230 V, pour in ter rup teurs/pous soirs 168 .. 9.20

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 A

 - 2 x inverseur, utilisable comme NF ou NO avec bornes d’en trée séparées
 - pour éclairage
 - avec bornes à vis

En option Réf. Page
Module lampe néon pour in ter rup teurs/pous soirs 1600 02 9.20

Exécution Emb. Réf.

Poussoir double, 2 va-et-vient 10 5038 08

Poussoir double, 2 va-et-vient

 X voir page 9.126

 X voir page 9.126

 X voir page 9.127

 X voir page 9.127

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Interrupteurs / Boutons-poussoirs

Touches doubles pour interrupteurs / boutons-poussoirs

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1623 89 82

blanc polaire brillant 10 1623 89 89

blanc polaire mat 10 1623 19 09

anthracite mat 10 1623 16 06

alu mat, laqué 10 1623 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1623 60 89

anthracite velours, laqué 10 1623 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1435 70 09

anthracite mat, laqué 10 1435 70 06

alu, aluminium anodisé 10 1435 70 03

acier inoxydable, métal mat 10 1435 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1623 20 89

noir brillant 10 1623 20 45

Touches doubles

Touches doubles avec voyant
 - Voyant rouge / orange / transparent selon la référence
 - pour signalisation et commutation

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1627 89 82

blanc polaire brillant 10 1627 89 89

blanc polaire mat 10 1627 19 09

anthracite mat 10 1627 16 06

alu mat, laqué 10 1627 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 1) 10 1627 60 89

anthracite velours, laqué 1) 10 1627 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1437 70 09

anthracite mat, laqué 10 1437 70 06

alu, aluminium anodisé 10 1437 70 03

acier inoxydable, métal mat 10 1437 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 2) 10 1627 20 89

noir brillant 2) 10 1627 20 45

1) avec voyant orange et transparent
2) avec voyant transparent

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 A

Suivre les instructions des fabricants de moteurs !
 - avec position 0
 - pour éclairage
 - convient aussi comme poussoir double pour stores
 - avec bornes à vis

En option Réf. Page
Module lampe néon pour in ter rup teurs/pous soirs 1600 02 9.20

Exécution Emb. Réf.

Poussoir double, 4 contacts normalement ouverts,  
borne d’en trée commune

10 5034 04

Poussoir double, 4 contacts normalement ouverts, borne d’entrée commune
Position 0

 X voir page 9.127

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Inverseur à tirette

 - Avec griffes isolées à rappel automatique
 - Bornes de jonction selon CEI 60669-1 pour conducteur jusqu’à 2,5 mm²

Inverseur à tirette

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 AX
Longueur du cordon de tirage 14 cm

 - pour signalisation et commutation
 - pour montage mural et en plafond
 - avec bornes à ressort

Exécution Emb. Réf.

Interrupteur à tirage d’arrêt/d’inversion 10 3966

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Interrupteurs / Boutons-poussoirs / Lecteurs de carte hôtel

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1146 89 82

blanc polaire brillant 10 1146 89 89

blanc polaire mat 10 1146 19 09

anthracite mat 10 1146 16 06

alu mat, laqué 10 1146 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1146 60 89

anthracite velours, laqué 10 1146 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1147 70 09

anthracite mat, laqué 10 1147 70 06

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1146 20 89

noir brillant 10 1146 20 45

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10  1640 89 82

blanc polaire brillant 10  1640 89 99

blanc polaire mat 10  1640 99 09

anthracite mat 10  1640 99 06

alu mat, laqué 10  1640 89 84

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10  1640 60 99

anthracite velours, laqué 10  1640 60 96

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10  1641 71 19

anthracite mat, laqué 10  1641 71 16

alu mat, laqué 10  1641 71 34

inox, laqué 10  1641 71 14

Enjoliveurs pour inverseur à tirette

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Commutateurs relais pour carte hôtel

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 AX
Puissance de commutation :
- lampes incandescence / halogène 230V~
- transformateurs conventionnel, électronique
- lampes fluorescentes
- lampes fluos compactes, leds

1500 W
1500 VA
1500 VA

200 W
Bornes à vis
Dimensions de la carte (max) 
Epaisseur

55 mm
1,2 mm
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Set d'étanchéité pour interrupteurs / boutons-poussoirs IP44

 - Joint IP44 à installer dans le blochet
 - Joint à utiliser uniquement en complément des touches étanches de la série S.1 ci-dessous  
(pas compatibles avec les autres produits de la gamme S.1)

 - Ne peut pas être installé dans les cloisons creuses, les sols et les plafonds
 - Ne peut être installé qu'avec les plaques de recouvrement 1, 2 ou 3 postes de la gamme S.1, voir page 9.71

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Interrupteurs / Boutons-poussoirs / Variateurs - IP44

Exécution Réf.

Joint d'étanchéité pour 1 poste 1010 89 01

Joint d'étanchéité pour 2 postes 1010 89 02

Joint d'étanchéité pour 3 postes 1010 89 03

Touches

Touches avec voyant blanc

Touches avec indication "0"

Touches avec indication "0" et voyant blanc

Enjoliveurs pour variateurs rotatifs avec joint d'étanchéité

Touches pour interrupteurs / boutons-poussoirs avec joint d'étanchéité

Exécution Réf.

Série S.1
blanc polaire mat 1629 19 09

anthracite mat 1629 16 06

aluminium mat 1629 14 04

blanc polaire brillant 1629 89 89

blanc brillant 1629 89 82

Exécution Réf.

Série S.1
blanc polaire mat 1629 19 19

anthracite mat 1629 16 16

aluminium mat 1629 14 14

blanc polaire brillant 1629 89 99

blanc brillant 1629 89 92

Exécution Réf.

Série S.1
blanc polaire mat 1629 19 29

anthracite mat 1629 16 26

aluminium mat 1629 14 24

blanc polaire brillant 1629 89 79

blanc brillant 1629 89 72

Exécution Réf.

Série S.1
blanc polaire mat 1629 19 39

anthracite mat 1629 16 36

aluminium mat 1629 14 34

blanc polaire brillant 1629 89 69

blanc brillant 1629 89 62

Exécution Réf.

Série S.1
blanc polaire mat 1367 19 09

anthracite mat 1367 16 06

aluminium mat 1367 14 04

blanc polaire brillant 1367 89 89

blanc brillant 1367 89 82

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Variateurs

Variateurs rotatifs

Variateur rotatif standard 200 W

Tension de service 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 20…200 W
Lampes LED dimmables 3…40 W

 - variateur stand alone
 - bouton de réglage 2 directions
 - protégé contre les courts-circuits et les surcharges grâce à un fusible miniature
 - possibilité de démontage du fusible sans démontage complet
 - avec bornes à vis

Exécution Emb. Réf.

Variateur rotatif (R, LED) 1 2909
 X voir page 9.128

 X voir page 9.128

Variateur rotatif standard 210 W

Variateur rotatif confort 420 W

Module d’extension pour variateur confort

Tension de service 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 20…210 W
Transformateurs électroniques 20…210 W
Transformateurs variables conventionnels 20…210 VA
Lampes LED & CFL dimmables 3…60 W / VA

Tension de service 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 20…420 W
Transformateurs électroniques 20…420 W
Transformateurs variables conventionnels 20…420 VA
Lampes LED & CFL dimmables 20…100 W / VA

Tension de service 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz

 - variateur stand alone
 - bouton de réglage 2 directions
 - protégé contre les courts-circuits et les surcharges grâce à un fusible miniature
 - possibilité de démontage du fusible sans démontage complet
 - avec bornes à vis

 - possibilité d’ajouter une commande déportée ci-dessous
 - bouton de réglage 2 directions
 - protégé contre les courts-circuits et les surcharge grâce à un fusible miniature
 - possibilité de démontage du fusible sans démontage complet
 - avec bornes à vis
 - possibilité de choisir manuellement le type de charge
 - réglage des seuils minimum et maximum

 - commande déportée pour variateur confort réf 2961 10
 - bouton de réglage 2 directions
 - avec bornes à vis

Exécution Emb. Réf.

Variateur rotatif (R, L, C, LED) 1 2973

Exécution Emb. Réf.

Variateur rotatif confort (R, L, C, LED) 1 2961 10

Exécution Emb. Réf.

Module d’extension 1 2962 10

 X voir page 9.128

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Variateurs

Variateurs rotatifs

Accessoire

Variateur rotatif DALI " tunable white " avec alimentation

Module de compensation

Tension de service 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
Puissance absorbée < 2 W
Réglage de température de couleur 2.000 à 10.000 °K

 - réglage de l’intensité lumineuse pour luminaires équipés de ballasts DALI.  
Le variateur avec bloc d'alimentation fournit l’alimentation pour 26 ballasts

 - possibilité de mettre 4 variateurs DALI en parallèle pour piloter jusqu’à 104 ballasts
 - bouton 2 directions : réglage de la luminosité
 - bouton enfoncé, 2 directions : réglage de la température de couleur
 - possibilité de sauvegarder le niveau de luminosité à l’allumage et la plage de température de couleur
 - possibilité de démontage du fusible sans démontage complet
 - avec bornes à vis

 - le module améliore le comportement des variateurs qui n’est pas toujours optimisé pour les lampes LED HT.  
Il évite que celles-ci ne restent allumées lorsqu'elles sont éteintes.

 - le module n’a aucune influence sur les caractéristiques de variation et ne peut pas être utilisé pour régler  
la plage de variation ou la luminosité.

 - possibilité de connecter plusieurs modules en parallèle si nécessaire

Exécution Emb. Réf.

Variateur DALI avec alimentation 1 2997

Exécution Emb. Réf.

Module de compensation 1 2913

Variateur rotatif DALI " tunable white "

Puissance absorbée < 2 W

 - le module sans alimentation permet de rajouter un point de commande à l’installation.  
Il est directement raccordé au bus DALI et est associé au module réf. 2997.

Exécution Emb. Réf.

Variateur DALI 1 2998

Tension de service 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
Dimensions 28,5 x 43 x 11,5 mm
Puissance absorbée < 2 W
Longueur de câble approx. 15 cm

 X voir page 9.126

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1137 89 82

blanc polaire brillant 10 1137 89 89

blanc polaire mat 10 1137 19 09

anthracite mat 10 1137 16 06

alu mat, laqué 10 1137 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1137 60 89

anthracite velours, laqué 10 1137 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1135 70 09

anthracite mat, laqué 10 1135 70 06

alu, aluminium anodisé 10 1135 70 03

acier inoxydable, métal mat 10 1135 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1137 20 89

noir brillant 10 1137 20 45

Enjoliveurs pour variateur avec bouton rotatif

Ø de la dimension de l’axe 4 mm

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau



 9.18

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Variateurs

Variateurs à poussoir(s)

Variateur à poussoir universel simple

Tension de service 230 V~
Fréquence 50/60 Hz
Puissance absorbée (veille) < 0,3 W
Ampoules à incandescence et ha lo gènes 230 V 25 ... 400 W
Lampes LED Retrofit 230 V dim mables 5 ... 70 W
Lampes CFL dimmables 13 ... 80 W
Transformateurs variables, conven tion nels 25 ... 400 VA
Transformateurs électroniques 25 ... 400 W
Température de service -5 ... +45 °C
Longueur de câble de charge max. 100 m
Bornes à vis max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Profondeur de montage 32 mm
Nombre d'entrées auxiliaires illimité

 - faible besoin en énergie propre
 - démarrage progressif non agressif  
pour les lampes

 - coupure de phase montante ou  
descendante selon le type de charge,  
auto-apprentissage

 - protégé contre les courts-circuits  
et les surcharges (fu sible électronique)

 - réglage fin optionnel du type de charge
 - avec entrées auxiliaires pour  
boutons-poussoirs (réf. 5031)

 - aucune liaison conductrice entre  
le support et les griffes d’écartement

 - avec bornes à vis

Exécution Emb. Réf.

Variateur à poussoir universel simple 1 8542 12 00

Variateur à poussoir universel double

Module de commande DALI/DSI

Tension de service 230 V~
Fréquence 50/60 Hz
Puissance absorbée en veille (ca nal 1/ca nal 2) 0,3/0,7 W
Ampoules à incandescence et ha lo gènes 230 V par canal 35 ... 300 W
Lampes LED Retrofit 230 V dim mables par canal 12 ... 40 W
Lampes CFL dimmables par canal 15 ... 54 W
Transformateurs variables, conven tion nels par canal 35 ... 300 VA
Transformateurs électroniques par canal 35 ... 300 W
Température de service -5 ... +45 °C
Longueur de câble de charge max. 100 m
Bornes à vis max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Profondeur de montage 32 mm
Nombre d'entrées auxiliaires illimité

Tension de service 230 V~
Fréquence 50/60 Hz
Tension système DALI 16 V= (10,5 ... 22,5 V=)
Courant de sortie max. 40 mA
Puissance absorbée (veille) < 0,4 W
Nombre d'appareils DALI/DSI (mode actif) max. 20
Nombre d'appareils DALI/DSI, avec tension  
d'alimentation externe (mode passif)

max. 64

Nombre de postes auxiliaires (poussoir, contact NO) illimité
Longueur de ligne des postes auxiliaires max. 50 m
Profondeur de montage 32 mm
Bornes de raccordement 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Température de service -5 ... +45 °C

 - faible besoin en énergie propre
 - démarrage progressif non agressif  
pour les lampes

 - coupure de phase montante ou  
descendante selon le type de charge,  
auto-apprentissage

 - protégé contre les courts-circuits  
et les surcharges (fu sible électronique)

 - réglage fin optionnel du type de charge
 - avec entrées auxiliaires pour  
boutons-poussoirs (réf. 5031)

 - aucune liaison conductrice entre  
le support et les griffes d’écartement

 - avec bornes à vis

Exécution Emb. Réf.

Variateur à poussoir universel double 1 8542 21 00

Exécution Emb. Réf.

Module de commande DALI/DSI 1 8542 17 00

Ne pas raccorder de charges inductives avec des charges capacitives.

Ne pas raccorder de charges inductives avec des charges capacitives.

Ne peut être combiné à d'autres commandes DALI.

Commande (commutation/variation) des appareillages DALI/DSI selon CEI 62386-102

 - détection automatique d'appareils DALI/
DSI installés 

 - faible consommation d'énergie
 - raccordement de postes secondaires type 
boutons-poussoirs (contact NO)

 - sélection automatique du mode de service 
(actif/passif) lors de l'activation de la ten-
sion secteur ou de la tension de bus DALI

 - protection électronique contre les 
courts-circuits et les surcharges

 - diffusion : les informations de commande 
sont envoyées de manière centralisée à 
tous les abonnés du réseau DALI

 - aucune liaison conductrice entre  
le support et les griffes d'écartement

 - avec bornes à vis

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Variateurs

Touches pour variateurs à poussoir(s)

Boutons-poussoirs simples

Boutons-poussoirs doubles

Tension de service via le mécanisme
Température de service -5 ... +45 °C

Tension de service via le mécanisme
Température de service -5 ... +45 °C

 - faible besoin en énergie propre
 - touche avec commande à deux niveaux
 - niveau de variation mémorisable et protégé contre les pertes de courant
 - avec protection de démontage

 - faible besoin en énergie propre
 - avec commande à deux niveaux par touche
 - niveau de variation mémorisable et protégé contre les pertes de courant
 - avec protection de démontage

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 1 8514 11 82

blanc polaire brillant 1 8514 11 89

blanc polaire mat 1 8514 11 88

alu mat, laqué 1 8514 11 83

anthracite mat 1 8514 11 85

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 1 8514 11 29

anthracite velours, laqué 1 8514 11 26

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 1 8514 11 79

anthracite mat, laqué 1 8514 11 75

aluminium mat, laqué 1 8514 11 77

inox mat, laqué 1 8514 11 73

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 1 8514 11 39

noir brillant 1 8514 11 31

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 1 8514 21 82

blanc polaire brillant 1 8514 21 89

blanc polaire mat 1 8514 21 88

alu mat, laqué 1 8514 21 83

anthracite mat, laqué 1 8514 21 85

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 1 8514 21 29

anthracite velours, laqué 1 8514 21 26

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 1 8514 21 79

anthracite mat, laqué 1 8514 21 75

aluminium mat, laqué 1 8514 11 77

inox mat, laqué 1 8514 21 73

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 1 8514 21 39

noir brillant 1 8514 21 31

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Accessoires

Module à LED 
avec borne N

Module lampe 
néon avec  
borne N

Module à LED  
avec borne N

Module lampe 
néon avec  
borne N

Module lampe 
néon 230 V

Module à LED 
double avec  
borne N

1687 1676 6 V 
1676 02 12 V 
1676 01 24 V 
1676 03 48 V

1686 1 mA 
1686 01 0,4 mA

1675 1 mA 
1675 04 0,4 mA

1600 02 1680

Désignation Réf. 12 ... 48 V 8 ... 48 V 230 V~
Interrupteurs
Va-et-vient 3036

   
Permutateur 3037

   
Interrupteurs bipolaires

Interrupteur bipolaire 10 AX 3032
   

Interrupteur va-et-vient bipolaire 
10 AX

6730 39 09


Interrupteur bipolaire 16 AX 3032 12


Interrupteurs doubles
Interrupteur double 3035

1) 1)  1) 
Interrupteur va-et-vient double 3038 08 1)

Poussoirs
Poussoir, contact NO 5031

   
Poussoir, va-et-vient 5036

   
Poussoir, contact NO + NF 5032 03

   
Poussoirs multiples
Poussoir double, 2 contacts NO 5035

5035 03 1) 1)  1)

Poussoir double, 2 va-et-vient 5038 08
1)

Poussoir double groupes,  
4 contacts NO

5034 04
1)

Poussoirs pour carte d‘hôtel
Poussoir pour carte d‘hôtel,  
contact NO

5051 02
   

Poussoir pour carte d‘hôtel,  
va-et-vient

5056 01
   

1) Uniquement utilisable pour l‘éclairage d‘orientation 

Voyants de signalisation

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Accessoires

Voyants de signalisation

Modules lampes à incandescence avec borne N

Ne convient pas pour les inverseurs à tirette, ni pour les interrupteurs et poussoirs des années 1985 à 1995.

Les modules encastrés adaptés figurent dans l'aperçu.

 - pour signalisation et commutation
 - éclairé pour permutateur

Lors de l’utilisation de plusieurs modules lampe néon, le cou rant de la lampe peut conduire à un dysfonctionnement  
des relais/télérupteurs. 
Solution : Tirer un neutre ou connecter en pa ral lèle à la bobine un condensateur 230 V (1 µF par 10 mA de courant de lampe néon).  
Ne convient pas pour les inverseurs à tirette, ni pour les interrupteurs et poussoirs des années 1985 à 1995.

Les modules encastrés adaptés figurent dans l'aperçu.

 - pour signalisation et commutation
 - éclairé pour permutateur

Lors de l’utilisation de plusieurs modules lampe néon, le cou rant de la lampe peut conduire à un dysfonctionnement  
des relais/télérupteurs. 
Solution : Connecter en parallèle à la bobine un  conden sa teur 230 V (1 µF par 10 mA de courant de lampe néon).

Les modules encastrés adaptés figurent dans l'aperçu.

 - pour signalisation et commutation

Exécution Emb. Réf.

marron, 6 V, 35 mA 10 1676

jaune, 12 V, 65 mA 10 1676 02

vert, 24 V, 35 mA 10 1676 01

rouge, 48 V, 25 mA 10 1676 03

Exécution Emb. Réf.

gris, 230 V~, 1 mA 10 1675

orange, 230 V~, 0,4 mA 10 1675 04

Exécution Emb. Réf.

gris, 230 V~, 0,9 mA 10 1600 02

Exécution Emb. Réf.

noir, 230V~, 0,9 mA 10 1680

Modules lampes néon avec borne N

Module lampe néon pour interrupteurs/poussoirs

Module lampe led avec borne N pour interrupteur double

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande d'éclairage
Accessoires

Voyants de signalisation / Modules à LED

Griffes rallonges à enficher

 - Durée de vie des LED élevée
 - Coûts de stockage et de logistique faibles grâce à un nombre limité de références

Modules LED 230 V, pour interrupteurs/poussoirs

Griffes rallonges à enficher

Module LED pour interrupteurs/poussoirs

Exécution Emb. Réf.

blanc, 230 V~, 1 mA 10 1686

noir, 230 V~, 0,4 mA 10 1686 01

Exécution Emb. Réf.

Griffes rallonges à enficher 50 1913

Exécution Emb. Réf.

bleu, 12 ... 48 V~, 0,2 ... 0,9 mA 10 1687

Les modules encastrés adaptés figurent dans l'aperçu.
Lors de l’utilisation de plusieurs mécanismes à LED, le cou rant des LED peut conduire à un dysfonctionnement des relais/
télérupteurs. 
Solution : Tirer un neutre ou connecter en pa ral lèle à la bobine un condensateur 230 V (1 µF par 10 mA de courant de LED).
Ne convient pas pour les inverseurs à tirette, ni pour les interrupteurs et poussoirs des années 1985 à 1995.

 - pour signalisation et commutation

Rallonge de 15 mm
Convient pour les mécanismes interrupteurs/poussoirs, ainsi que les prises de courant antérieures à 2011.
Ne convient pas pour les modules électroniques !

Les modules encastrés adaptés figurent dans l'aperçu.
Raccordement à la tension continue possible dans le cadre de la plage de tension indiquée et en respectant la po la ri té.
Ne convient pas pour les inverseurs à tirette, ni pour les interrupteurs et poussoirs des années 1985 à 1995.

 - pour signalisation et commutation

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Prises de courant
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Socles carrés pour prises de courant 9.26

Sets de finition 9.27
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Prises de courant

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Socles carrés

Accessoires

 - Bornes de jonction selon CEI 60884-1

Sans broche de terre

Exécution Emb. Réf.

Avec bornes à ressort 10 3961 61

Avec bornes surélevées à vis 10 3961 03

Exécution Emb. Réf.

Avec bornes à ressort 10 3968 74

Avec bornes surélevées à vis 10 3963 80

Socles carrés pour prises de courant sans broche de terre
 - Protection contre les contacts accidentels amé lio rée 

Socles carrés pour prises de courant avec broche de terre
 - Protection contre les contacts accidentels amé lio rée 

 - bipolaire
 - sans griffe d’écartement
 - impossible de mettre des griffes longues (réf. 1914)

 - bipolaire + terre
 - avec griffes d'écartement standards

Tension nominale 250 V~
Courant nominal 16 A
Profondeur de fiche 8 mm

Tension nominale 250 V~
Courant nominal 16 A
Profondeur de fiche 14,5 mm

Avec broche de terre

Griffes longues (remplacent les griffes standards)

Exécution Emb. Réf.

Set de 20 griffes 1 1914

Rallonge de 15 mm
 - Convient pour les prises Berker S.x/Q.x/K.x/R.x à partir de 2011.
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Prises de courant

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Sets de finition

Sans broche de terre

Sets de finition pour socles carrés sans broche de terre

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc polaire mat 10 39 6733 19 09

anthracite mat 10 39 6733 16 06

alu mat, laqué 10 39 6733 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 39 6703 60 89

anthracite velours, laqué 10 39 6703 60 86

Avec broche de terre

Sets de finition pour socles carrés avec broche de terre

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 39 6576 89 92

blanc polaire brillant 10 39 6576 89 99

blanc polaire mat 10 39 6576 19 09

anthracite mat 10 39 6576 89 96

alu mat, laqué 10 39 6576 89 94

rouge brillant 10 39 6576 89 62

vert brillant 10 39 6576 89 63

rouge mat 10 39 6576 00 62

vert mat 10 39 6576 00 63

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 39 6576 60 89

anthracite velours, laqué 10 39 6576 60 86

rouge velours 10 39 6576 60 12

vert velours 10 39 6576 60 13

orange velours 10 39 6576 60 14

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 39 6575 70 09

anthracite mat, laqué 10 39 6575 70 06

alu, aluminium anodisé 10 39 6575 70 03

acier inoxydable, métal mat 10 39 6575 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 39 6576 20 89

noir brillant 10 39 6576 20 45

Sets de finition à clapet pour socles carrés avec broche de terre

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 39 6583 89 92

blanc polaire brillant 10 39 6583 89 99

blanc polaire mat 10 39 6583 19 09

anthracite mat 10 39 6583 89 96

alu mat, laqué 10 39 6583 89 94

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 39 6583 60 89

anthracite velours, laqué 10 39 6583 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 39 6577 71 09

anthracite mat, laqué 10 39 6577 71 06

alu, aluminium anodisé 10 39 6577 71 03

acier inoxydable, métal mat 10 39 6577 71 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 39 6583 20 89

noir brillant 10 39 6583 20 45
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Prises de courant avec LED blanche

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises de courant : socle carré + set de finition avec borne de terre et LED d’orientation blanche

Tension nominale 250 V~
Courant nominal 16 A
Puissance absorbée 0,25 W/0,35 VA

Attention !
Les sets de finition avec éclairage d’orientation à LED ne sont pas compatibles avec les socles carrés  
standards et inversement.
 - combinaison d’une prise de courant et d’un éclairage d’orientation
 - longue durée de vie de la LED
 - éclairage LED blanc
 - capteur de luminosité intégré qui active la lumière d’orientation au crépuscule et la désactive  
en présence d’une luminosité suffisante

 - bipolaire + terre
 - câblage traversant possible, donc également idéal pour l’équipement ultérieur

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 67 6510 89 82

blanc polaire brillant 10 67 6510 89 89

blanc polaire mat 10 67 6510 19 09

anthracite mat 10 67 6510 16 06

alu mat, laqué 10 67 6510 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 67 6510 60 89

anthracite velours, laqué 10 67 6510 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 67 6510 70 09

anthracite mat, laqué 10 67 6510 70 06

alu, aluminium anodisé 10 67 6510 70 03

acier inoxydable, métal mat 10 67 6510 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 67 6510 20 89

noir brillant 10 67 6510 20 45

 - Protection contre les contacts accidentels amé lio rée 
 - Bornes surélevées à vis



 9.29

A
p

p
ar

ei
lla

ge
 

m
ur

al
 B

er
ke

r

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Prises de courant avec LED verte

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises de courant : socle carré + set de finition avec borne de terre et LED témoin verte

Tension nominale 250 V~
Courant nominal 16 A

Attention !
Les sets de finition avec LED témoin ne sont pas compatibles avec les socles carrés standards et inversement. 
 - combinaison d’une prise de courant et d'une LED témoin
 - longue durée de vie de la LED
 - éclairage LED verte
 - bipolaire + terre
 - câblage traversant possible, donc également idéal pour l’équipement ultérieur

 - Protection contre les contacts accidentels amé lio rée 
 - Bornes surélevées à vis

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 67 6509 89 82

blanc polaire brillant 10 67 6509 89 89

blanc polaire mat 10 67 6509 19 09

rouge brillant 10 67 6509 89 15

vert brillant 10 67 6509 89 13

orange brillant 10 67 6509 89 14

rouge mat 10 67 6509 19 15

vert mat 10 67 6509 19 13

orange mat 10 67 6509 19 14

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 67 6509 60 89

anthracite velours, laqué 10 67 6509 60 86

rouge velours 10 67 6509 60 15

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 67 6509 70 09

rouge brillant 10 67 6509 70 15

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 67 6509 20 89

noir brillant 10 67 6509 20 45

rouge brillant 10 67 6509 20 22

vert brillant 10 67 6509 20 03
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Prises de courant IP44

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Set d'étanchéité

 - Joint IP44 à installer dans le blochet
 - Joint à utiliser uniquement en complément des prises à clapet étanches de la série S.1 ci-dessous
 - Ne peut pas être installé dans les cloisons creuses, les sols et les plafonds
 - Ne peut être installé qu'avec les plaques de recouvrement 1, 2 ou 3 postes de la gamme S.1  
(voir page 9.71)

Exécution Réf.

Joint d'étanchéité pour 1 poste 1010 89 01

Joint d'étanchéité pour 2 postes 1010 89 02

Joint d'étanchéité pour 3 postes 1010 89 03

Finition avec clapet et broche de terre

Sets de finition pour prises de courant avec joint d'étanchéité

Prises de courant IP44 - S.1

Exécution Réf.

Série S.1
blanc polaire mat 39 6577 19 09

anthracite mat 39 6577 16 06

aluminium mat 39 6577 14 04

blanc polaire brillant 39 6577 89 89

blanc brillant 39 6577 89 82
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Caches-trou

 - Avec support et griffes d’écartement

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 67 1009 89 82

blanc polaire brillant 10 67 1009 89 89

blanc polaire mat 10 67 1009 19 09

anthracite mat 10 67 1009 16 06

alu mat, laqué 10 67 1009 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 67 1009 60 89

anthracite velours, laqué 10 67 1009 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 67 1045 70 09

anthracite mat, laqué 10 67 1045 70 06

alu, aluminium anodisé 10 67 1045 70 03

acier inoxydable, métal mat 10 67 1045 70 04

Berker R.1/R.3 - à vis
blanc polaire brillant 10 1009 20 89

noir brillant 10 1009 20 45

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Caches-trou
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Détecteurs 
de mouvement

Plus votre maison veille sur vous, moins vous avez de choses 
à surveiller. Un détecteur de mouvement, par exemple, 
éclaire automatiquement le chemin chaque fois que vous 
rentrez à la maison. Il assure la commande automatique de 
la lumière dans la cage d’escalier, le couloir ou les toilettes, 
en cas de besoin. 
Les détecteurs Berker répondent à tous vos souhaits en 
matière de confort et de sécurité. 

 - Grande flexibilité pour passer à un autre design par le  
remplacement des plaques de recouvrement.
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Détecteurs de mouvement 9.34

03 Page
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x 
Détecteurs de mouvement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Mécanismes pour détecteurs de mouvement

Module de commutation avec neutre

Tension de service 230 V~
Fréquence 50/60 Hz
Puissance absorbée (veille) < 0,3 W
Charge de contact minimale ≈ 15 W
Ampoules à incandescence et ha lo gènes 230 V 2300 W
Lampes LED Retrofit 230 V (maximum 8 leds) 440 W
Lampes CFL dimmables 440 W
Lampes fluorescentes :
- non compensées 1100 VA/canal
- à compensation parallèle 1000 W /130 µF
- avec ballasts électroniques (BE) 1000 W
- compensées duo 1000 W
Lampes à fluorescence com pactes avec ballast 
élec tro nique

22 x 20 W

Transformateurs variables, conven tion nels 1500 VA
Transformateurs électroniques et bi-mode 1500 W
Température de service -5 ... +45 °C
Longueur de câble de charge max. 100 m
Bornes à vis max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Profondeur de montage du boî tier 22 mm
Profondeur de montage du guide des griffes de 
fixation

32 mm

Nombre d'entrées auxiliaires illimité

Tension de service 230 V~
Fréquence 50/60 Hz
Puissance absorbée (veille) < 0,3 W
Ampoules à incandescence et ha lo gènes 230 V 25 ... 400 W
Lampes LED Retrofit 230 V dim mables (maximum 8 leds) 5 ... 70 W
Lampes CFL dimmables 13 ... 80 W
Transformateurs variables, conven tion nels 25 ... 400 VA
Transformateurs électroniques et bi-mode 25 ... 400 W
Température de service -5 ... +45 °C
Longueur de câble de charge max. 100 m
Bornes à vis max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Profondeur de montage 32 mm
Nombre d'entrées auxiliaires illimité

 - faible besoin en énergie propre
 - utilisable également comme télérupteur
 - aucune liaison conductrice entre le support et les griffes d’écartement
 - avec bornes à vis
 - avec entrées auxiliaires pour boutons-poussoirs (réf. 5031)

Exécution Emb. Réf.

Module de commutation avec neutre 1 8512 12 00

Module de commutation sans neutre

 - faible besoin en énergie propre
 - démarrage progressif non agressif pour les lampes
 - protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fu sible électronique)
 - réglage fin optionnel du type de charge
 - avec entrée auxiliaire pour poussoirs
 - aucune liaison conductrice entre le support et les griffes d’écartement
 - avec bornes à vis
 - avec entrées auxiliaires pour boutons-poussoirs (réf. 5031)

Exécution Emb. Réf.

Module de commutation sans neutre 1 8512 11 00

Neutre nécessaire !

Uniquement compatible avec des charges dimmables !

Ne pas raccorder de charges inductives avec des charges capacitives.
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x 
Détecteurs de mouvement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Modules de commande pour détecteurs de mouvement

Détecteurs de mouvement IR confort 1,1 m

Nombre de niveaux de détection 3
Durée de commutation, réglable ≈ 10 s ... 30 min
Fonctionnement temps court 200 ms
Temps d’immunité ≈ 10 s
Hauteur de montage nominale 1,1 m
Portée frontale ≈ 12 m
Portée latérale ≈ 8 m
Zone de détection, rectangulaire ≈ 12 x 16 m
Sensibilité de déclenchement, ré glable ≈ 10 ... 100 %
Luminosité de déclenchement, ré glable ≈ 5 ... 1000 lx
Température de service -5 ... +45 °C
Profondeur de montage 34 mm

Les rayons directs du soleil peuvent entraîner une panne du détecteur. Convient uniquement pour l’intérieur!

Convient à Page
Mécanismes 9.34

 - faible besoin en énergie propre
 - avec fonction de mémoire pour simulation de pré sence
 - fonction d’apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement
 - avec verrouillage des touches
 - mode "party" pour activation pendant 2 heures
 - indicateur LED de compatibilité entre le module et le mo dule de commande
 - avec LED de fonctionnement et d’état verte/rouge/orange
 - avec touche pour Marche/Arrêt/Automatique
 - mode de fonctionnement piloté par µ-processeur

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 1 8534 12 82

blanc polaire brillant 1 8534 12 89

blanc polaire mat 1 8534 12 88

anthracite mat 1 8534 12 85

aluminium mat, laqué 1 8534 12 83

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 1 8534 12 29

anthracite velours, laqué 1 8534 12 26

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 1 8534 12 79

anthracite mat, laqué 1 8534 12 75

aluminium mat, laqué 1 8534 12 77

inox mat, laqué 1 8534 12 73

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 1 8534 12 39

noir brillant 1 8534 12 31
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x 
Détecteurs de mouvement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Détecteurs de mouvement IR 1,1 m

Nombre de niveaux de détection 3
Temporisation au déclenchement ≈ 180 s
Hauteur de montage nominale 1,1 m
Portée frontale ≈ 12 m
Portée latérale ≈ 8 m
Zone de détection, rectangulaire ≈ 12 x 16 m
Sensibilité de déclenchement, ré glable ≈ 10 ... 100 %
Luminosité de déclenchement, ré glable ≈ 5 ... 1000 lx
Température de service -5 ... +45 °C
Profondeur de montage 34 mm

Les rayons directs du soleil peuvent entraîner une panne du détecteur. Convient uniquement pour l’intérieur!

Convient à Page
Mécanismes 9.34

 - faible besoin en énergie propre
 - avec fonction de mémoire pour simulation de pré sence
 - fonction d’apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement
 - avec verrouillage des touches
 - mode "party" pour activation pendant 2 heures
 - indicateur LED de compatibilité entre le module et le mo dule de commande
 - avec LED de fonctionnement et d’état verte/rouge/orange
 - avec touche pour Marche/Arrêt/Automatique
 - mode de fonctionnement piloté par µ-processeur

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 1 8534 11 82

blanc polaire brillant 1 8534 11 89

blanc polaire mat 1 8534 11 88

anthracite mat 1 8534 11 85

aluminium mat, laqué 1 8534 11 83

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 1 8534 11 29

anthracite velours, laqué 1 8534 11 26

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 1 8534 11 79

anthracite mat, laqué 1 8534 11 75

aluminium mat, laqué 1 8534 11 77

inox mat, laqué 1 8534 11 73

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 1 8534 11 39

noir brillant 1 8534 11 31

Modules de commande pour détecteurs de mouvement
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 9.38

Commande de stores

Grâce à vos stores, vous pouvez assombrir ou éclairer 
chaque pièce de votre habitation. Mais vous pouvez aussi 
vous protéger contre les visiteurs non désirés. 
De cette manière, une commande de stores Berker ne 
sert pas seulement à contrôler les rayons du soleil et la 
température, mais elle constitue également un plus en 
matière de sécurité.
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Interrupteurs / poussoirs pour stores 9.40

Interrupteurs rotatifs pour stores 9.42

Accessoires 9.42
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 9.40

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande de stores
Interrupteurs / boutons-poussoirs pour stores

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Interrupteurs / Boutons-poussoirs pour stores

Interrupteur double pour store, 1 pôle

Bouton-poussoir double pour store, 1 pôle

Touches doubles avec symboles

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 A

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 A

 - avec verrouillage mécanique et électrique pour em pê cher la mise en marche simultanée
 - avec bornes à ressort

 - avec verrouillage mécanique et électrique pour em pê cher la mise en marche simultanée
 - avec bornes à ressort

 - pour interrupteur/poussoir double pour store

Exécution Emb. Réf.

Interrupteur double pour store, 1 pôle 10 3035 20

Exécution Emb. Réf.

Bouton-poussoir double pour store, 1 pôle 10 5035 20

Suivre les instructions des fabricants de moteurs !

Suivre les instructions des fabricants de moteurs !

 X voir page 9.127

 X voir page 9.127

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1625 89 82

blanc polaire brillant 10 1625 89 89

blanc polaire mat 10 1625 19 09

anthracite mat 10 1625 16 06

aluminium mat, laqué 10 1625 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1625 60 89

anthracite velours, laqué 10 1625 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1435 71 09

anthracite mat, laqué 10 1435 71 06

aluminium anodisé 10 1435 71 03

acier inoxydable, métal mat 10 1435 71 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1625 20 89

noir brillant 10 1625 20 45
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande de stores
Interrupteurs / boutons-poussoirs pour stores

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Boutons-poussoirs pour stores multipôles

Poussoir double, 4 contacts normalement ouverts, borne d’entrée commune

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 A

 - avec position 0
 - avec bornes à vis

Exécution Emb. Réf.

Poussoir double, 4 contacts normalement ouverts,  
borne d’en trée commune

10 5034 04

Suivre les instructions des fabricants de moteurs !
Bornes de jonction selon CEI 60669-1

 X voir page 9.127

Touches doubles avec symboles

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1644 89 82

blanc polaire brillant 10 1644 89 89

blanc polaire mat 10 1644 19 09

anthracite mat 10 1644 16 06

aluminium mat, laqué 10 1644 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1644 60 89

anthracite velours, laqué 10 1644 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1435 72 09

anthracite mat, laqué 10 1435 72 06

aluminium anodisé 10 1435 72 03

acier inoxydable, métal mat 10 1435 72 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1644 20 89

noir brillant 10 1644 20 45

En option Réf. Page
Module lampe néon pour in ter rup teurs/pous soirs 1600 02 9.20



 9.42

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - commande de stores
Interrupteurs rotatifs pour stores et accessoires

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Interrupteurs rotatifs pour store

Interrupteur rotatif pour store, 1 pôle

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 A

 - avec fonction poussoir
 - avec position 0
 - pour enjoliveur avec bouton tournant
 - avec bornes à vis

Exécution Emb. Réf.

Interrupteur rotatif pour store, 1 pôle 10 3841 03

interrupteur rotatif pour store, 2 pôles 10 3842 03

Suivre les instructions des fabricants de moteurs !
Bornes de jonction selon CEI 60669-1

 X voir page 9.127

Enjoliveurs avec bouton rotatif pour interrupteur rotatif de store

Rondelles de blocage pour interrupteur rotatif de store

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1080 89 8200

blanc polaire brillant 10 1080 89 8900

blanc polaire mat 10 1080 19 0900

anthracite mat 10 1080 16 0600

aluminium mat, laqué 10 1080 14 0400

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1080 60 8900

anthracite velours, laqué 10 1080 60 8600

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1077 71 0900

anthracite mat, laqué 10 1077 71 0600

aluminium anodisé 10 1077 71 0300

acier inoxydable, métal mat 10 1077 71 0400

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1080 20 8900

noir brillant 10 1080 20 4500

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1    Q.1/Q.3     K.1/K.5
Rondelle de blocage pour interrupteur rotatif de store 10 1861

Berker R.1/R.3
Rondelle de blocage pour interrupteur rotatif de store 10 1861 01

En option Réf. Page
Rondelle de blocage pour interrupteur rotatif de store 1861 .. 9.20

 - avec inscription

 - pour modification en poussoir rotatif de store

Accessoires

Griffes rallonges

Griffes rallonges à enficher

Exécution Emb. Réf.

Griffes rallonges à enficher 50 1913

Rallonge de 15 mm
Convient pour les mécanismes interrupteurs/poussoirs, ainsi que les prises de courant antérieures à 2011.
Ne convient pas pour les modules électroniques !
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 9.44

Chauffage, ventilation
et climatisation

La ventilation et la climatisation sont étroitement liés à la 
notion d’économie d’énergie.
Nos régulateurs de température classiques et électroniques 
permettent de commander tous types de chauffages 
courants et permettent également de commander 
individuellement les pièces pour obtenir des températures 
spécifiques, selon les besoins de l’utilisateur.
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Thermostats 9.46

Interrupteurs 3 positions 9.48
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 9.46

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - régulation HVAC
Thermostats

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Thermostats

Thermostats, contact normalement ouvert, avec enjoliveur

Tension nominale 230 V~
Fréquence 50 Hz
Courant de commutation 10 mA ... 10 (4) A
Courant de commutation à cos ϕ = 0,6 max. 4 A
Puissance absorbée ≈ 1,2 W
Réserve de marche / pile au lithium ≈ 10 ans
Profondeur de montage 25 mm
Plage de réglage de température de sol 10 ... 40 °C
Plage de réglage de température 5 ... 30 °C
Commutation de différence de tem pé ra ture ≈ 0,5 K

Neutre nécessaire !

En option Réf. Page
Capteur de température 161 9.47

 - compteur d’heures de fonctionnement  
ou affichage de la consommation d’énergie

 - avec accès protégé
 - avec fonction protection de vanne
 - avec fonction protection contre le gel
 - langues d’utilisateur réglables
 - type de moteur élec tro ther mique réglable
 - pour fonctionnement chauffage ou re froi dis se ment
 - afficheur rétroéclairé
 - avec sonde de température intégrée
 - avec commutation mode manuel/automatique
 - 3 programmes préréglés réglables in di vi duel le ment
 - 9 périodes de commutation max. par jour
 - programmable avec organe de commande démonté
 - avec commutation automatique heure d’été/hiver
 - programme vacances avec activation par date
 - sans griffe d’écartement / avec bornes à vis
 - avec raccordements supplémentaires  pour capteurs  
de tem pé ra ture de sol et capteurs à distance externes

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 1 2044 89 82

blanc polaire brillant 1 2044 89 89

blanc polaire mat 1 2044 19 09

anthracite mat 1 2044 16 06

alu mat, laqué 1 2044 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 1 2044 60 89

anthracite velours, laqué 1 2044 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 1 2044 71 09

anthracite mat 1 2044 71 06

alu mat, laqué 1 2044 71 03

inox, laqué 1 2044 71 04

 - avec programmation horaire 
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - régulation HVAC
Thermostats et accessoires

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Thermostats, contact normalement fermé ou contact inverseur, avec enjoliveur

Tension nominale 250 V~
Fréquence 50/60 Hz
Courant de commutation 10 A
Commutation de différence de tem pé ra ture ≈ 0,5 K
Abaissement nocturne ≈ 4 K
Température 5 ... 30 °C

Le contact s’ouvre quand la température de consigne  
est atteinte.

Neutre nécessaire !

 - avec contact inverseur ou contact NF 
 - avec inscription
 - avec interrupteur marche/arrêt et LED de contrôle  
pour " marche " (NF)

 - bouton de réglage avec limitation de la plage de  
tem pé ra ture

 - avec recyclage thermique
 - sans griffe d’écartement
 - avec raccordement séparé pour abaissement noc turne (NF)
 - avec bornes à ressort

Exécution Emb. Réf. Inverseur Réf. NF

Berker S.1
blanc brillant 1 2026 89 82 2030 89 82

blanc polaire brillant 1 2026 89 89 2030 89 89

blanc polaire mat 1 2026 19 09 2030 19 09

anthracite mat 1 2026 16 06 2030 16 06

aluminium mat, laqué 1 2026 14 04 2030 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 1 2026 60 89 2030 60 89

anthracite velours, laqué 1  2026 60 86 2030 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 1 2026 71 09 2030 71 09

anthracite mat, laqué 1 2026 71 06 2030 71 06

alu mat, laqué 1 2026 71 03 2030 71 03

acier inoxydable mat, laqué 1 2026 71 04 2030 71 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 1 2026 20 89 2030 20 89

noir brillant 1 2026 20 45 2030 20 45

 - interrupteur

Exécution Emb. Réf.

Capteur de température 1 161

Valeur caractéristique de la résistance à 25 °C 33 kΩ
Longueur de câble de la sonde 4 m

 - comme remplacement ou pour l’extension de fonction des produits avec un raccordement adapté, p. ex. thermostats  
et thermostats KNX

Accessoire

Capteur de température
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - régulation HVAC
Interrupteurs 3 positions

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Interrupteurs 3 positions

Interrupteurs 3 positions

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 16 A

Pour p. ex. les installations de climatisation et les ven ti la teurs.

 - avec bornes à vis

 X voir page 9.137

Exécution Emb. Réf.

avec position 0 : 0-1-2-3 10 3861 03

sans position 0 : 2-1-3 10 3861 13

Enjoliveurs avec bouton rotatif 3 positions

Convient à Réf.
Interrupteurs 3 positions 3861 03

Convient à Réf.
Interrupteurs 3 positions 3861 13

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1, avec position 0
blanc brillant 1 1096 89 8200

blanc polaire brillant 1 1096 89 8900

blanc polaire mat 1 1096 19 0900

anthracite mat 1 1096 16 0600

alu mat, laqué 1 1096 14 0400

Berker Q.1/Q.3, avec position 0
blanc polaire velours 1 1096 60 8900

anthracite velours, laqué 1 1096 60 8600

Berker K.1/K.5, avec position 0
blanc polaire brillant 1 1087 71 0900

anthracite mat, laqué 1 1087 71 0600

alu, aluminium anodisé 1 1087 71 0300

acier inoxydable, métal mat 1 1087 71 0400

Berker R.1/R.3, avec position 0
blanc polaire brillant 1 1096 20 8900

noir brillant 1 1096 20 4500

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1, sans position 0
blanc brillant 1 1084 89 8200

blanc polaire brillant 1 1084 89 8900

blanc polaire mat 1 1084 19 0900

anthracite mat 1 1084 16 0600

alu mat, laqué 1 1084 14 0400

Berker Q.1/Q.3, sans position 0
blanc polaire velours 1 1084 60 8900

anthracite velours, laqué 1 1084 60 8600

Berker K.1/K.5, sans position 0
blanc polaire brillant 1 1088 71 0900

anthracite mat, laqué 1 1088 71 0600

alu, aluminium anodisé 1 1088 71 0300

acier inoxydable, métal mat 1 1088 71 0400

Berker R.1/R.3, sans position 0
blanc polaire brillant 1 1084 20 8900

noir brillant 1 1084 20 4500
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 9.50

Technique de 
communication

Notre offre multimédia offre des solutions pour connecter 
les ordinateurs portables, les vidéoprojecteurs, les 
moniteurs PC, les périphériques portables, les installations 
hifi ainsi que tous les nouveaux appareils électroniques de 
divertissement et toutes ces fonctions sont disponibles pour 
tous les programmes d’interrupteurs Berker.
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Prises d'antennes 9.52

Communication de données 9.54

Accessoires 9.58

Prises de chargement USB 9.59

Multimédia 9.60
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 9.52

Prises d'antennes

Prise d’antenne 2 trous, directe

Impédance caractéristique 75 Ω
Technologie large bande 4 ... 2400 MHz
Acceptable pour canal de retour 4 ... 2400 MHz
Ne convient pas comme boîte terminale.

CEI 169-2 et EN 60728-11
Indice de blindage selon la classe de protection CEM A

 - pour installations communes, DVB-T et haut débit
 - pour installations SAT individuelles et distribuées
 - pour la transmission analogique et numérique
 - pour réception terrestre
 - en structure étoile ou lignes ramifiées découplées
 - compatible HDTV
 - alimentation à distance prévue par douille de sortie
 - laissant passer le courant continu
 - avec bornes à vis

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - technique de communication
Prises d'antennes

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Exécution Emb. Réf.

Prise d’antenne 2 trous, directe 10 4502 10

Prise d’antenne 2 trous, de passage

TELENET Interkabel prise d’antenne 2 trous

Impédance caractéristique 75 Ω
Technologie large bande 4 ... 2400 MHz
Acceptable pour canal de retour 4 ... 2400 MHz

Impédance caractéristique 75 Ω

EN 60728-4, -11
CEI 169-2 et EN 50083-2
Indice de blindage selon la classe de protection CEM A

CEI 169-2 et EN 50083-2
Indice de blindage selon la classe de protection CEM A

 - pour installations communes, DVB-T et haut débit
 - pour distributions domestiques SAT
 - pour la transmission analogique et numérique
 - pour réception terrestre
 - en structure arborescente et lignes principales
 - compatible HDTV
 - bloque le courant continu
 - avec élément de découplage
 - avec bornes à vis

 - pour la transmission analogique et numérique
 - pour réception terrestre
 - compatible HDTV
 - laissant passer le courant continu
 - coins du support ne sont pas cassables
 - avec bornes à vis
 - uniquement pour séries Berker  
S.1/B.3/B.7    Q.1/Q.3    R.1/R.3     K.1/K.5

Exécution Emb. Réf.

Prise d’antenne 2 trous, de passage 10 4515 15

Exécution Emb. Réf.

TELENET Interkabel prise d’antenne 2 trous 10 4506

Prise d’antenne 3 trous, directe

Impédance caractéristique 75 Ω
Technologie large bande 5 ... 2400 MHz

EN 60728-4, -11
CEI 169-2 et EN 50083-2
Indice de blindage selon la classe de protection CEM A

 - pour installations communes, DVB-T et haut débit
 - pour installations SAT individuelles et distribuées
 - pour la transmission analogique et numérique
 - pour réception terrestre
 - en structure étoile ou lignes ramifiées découplées
 - compatible HDTV
 - alimentation à distance prévue par douille de sortie
 - laissant passer le courant continu
 - avec bornes à vis

Exécution Emb. Réf.

Prise d’antenne 3 trous, directe 1 4522 10
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Enjoliveurs pour prise antenne 2/3 trous

Pour prise d’antenne suivant selon DIN 45330

 - avec entrée SAT prédécoupée

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - technique de communication
Prises d'antennes

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1203 89 82

blanc polaire brillant 10 1203 89 89

blanc polaire mat 10 1203 19 09

anthracite mat 10 1203 16 06

alu mat, laqué 10 1203 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1203 60 89

anthracite velours, laqué 10 1203 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1201 70 19

anthracite mat, laqué 10 1201 70 16

alu, aluminium anodisé 10 1201 70 13

acier inoxydable, métal mat 10 1201 70 14

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1203 20 89

noir brillant 10 1203 20 45



 9.54

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - technique de communication
Communication de données

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises informatiques simples

Prise informatique RJ45 8 pôles blindée,  
cat. 6, classe E (avec bornes LSA+)

Tension nominale 72 V=
Courant nominal 0,5 A
Bande passante de trans mis sion max. 250 MHz
Résistance de contact du si gnal 20 mΩ
Résistance de contact du blin dage 100 mΩ
Ø de conducteur    0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Profondeur de montage 31 mm

Cat. 6, classe E, blindé selon ISO/CEI 11801
Cat. 6 selon TIA/EIA 568-B.2
Construction selon DIN EN 60603-7-3

 - sans griffe d’écartement
 - oeillets extérieurs détachables sur le support  
pour les de si gns arrondis

 - boîtier moulé en zinc
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - convient pour PoE+
 - avec connexion écran 360° et support de câble
 - entrée de câble flexible
 - avec sortie oblique à 45°
 - avec bornes LSA+

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique 8 pôles blindée, cat.6E 10 4554 01

Prise informatique RJ45 8 pôles blindée,  
cat. 6A iso (avec bornes LSA+)

Tension nominale 72 V=
Courant nominal 0,5 A
Bande passante de trans mis sion max. 500 MHz
Résistance de contact du si gnal 20 mΩ
Résistance de contact du blin dage 100 mΩ
Ø de conducteur    0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Profondeur de montage 31 mm

Cat.6A iso, classe EA, blindé selon ISO/CEI 11801 A2
Construction selon DIN CEI 60603-7-51
Protection selon DIN EN 55022, classe B
Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2

 - sans griffe d’écartement
 - oeillets extérieurs détachables sur le support  
pour les de si gns arrondis

 - boîtier moulé en zinc
 - cat.6A iso, classe EA, blindé
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - convient pour PoE+
 - avec connexion écran 360° et support de câble
 - entrée de câble flexible
 - avec sortie oblique à 45°
 - avec bornes LSA+

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique 8 pôles blindée, cat.6A iso 10 4586

Enjoliveurs pour prise informatique simple

 - pour prise simple cat. 6e et cat. 6A iso
 - avec sortie oblique à 45°

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1407 89 82

blanc polaire brillant 10 1407 89 89

blanc polaire mat 10 1407 19 09

anthracite mat 10 1407 16 06

alu mat, laqué 10 1407 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1407 60 89

anthracite velours, laqué 10 1407 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1407 70 09

anthracite mat, laqué 10 1407 70 06

alu, aluminium anodisé 10 1407 70 03

acier inoxydable, métal mat 10 1407 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1407 20 89

noir brillant 10 1407 20 45
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - technique de communication
Communication de données

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prise informatique 8 pôles cat.5e, UTP

Prise informatique 8 pôles cat.6, UTP

Prise informatique 8 pôles blindée cat. 6, FTP

Prise informatique 8 pôles blindée cat.6A iso, FTP

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique 8 pôles cat.5e, UTP 10 4589

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique 8 pôles cat.6, UTP 10 4596

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique 8 pôles blindée cat.6, FTP 10 4597

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique 8 pôles blindée cat.6A iso, FTP 10 4598

Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2

 - sans griffe d’écartement
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - pour enjoliveur avec couvercle antipoussière

Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2

 - sans griffe d’écartement
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - pour enjoliveur avec couvercle antipoussière

Protection selon DIN EN 55022, classe B
Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2

 - sans griffe d’écartement
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - pour enjoliveur avec couvercle antipoussière

Cat.6A iso, classe EA, blindé selon ISO/CEI 11801 A2
Protection selon DIN EN 55022, classe B
Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2

 - sans griffe d’écartement
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - pour enjoliveur avec couvercle antipoussière

Enjoliveurs avec couvercle antipoussière

 - porte-étiquette

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1170 89 82

blanc polaire brillant 10 1170 89 89

blanc polaire mat 10 1170 19 09

anthracite mat 10 1170 16 06

alu mat, laqué 10 1170 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1170 60 89

anthracite velours, laqué 10 1170 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1170 70 09

anthracite mat, laqué 10 1170 70 06

alu mat, laqué 10 1170 70 03

acier inoxydable mat, laqué 10 1170 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant, sans porte-étiquette 10 1170 20 89

noir brillant, sans porte-étiquette 10 1170 20 45
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - technique de communication
Communication de données

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises informatiques doubles

Prise informatique RJ45 8/8 pôles blindée,  
cat. 6, classe E (avec bornes LSA+)

Tension nominale 72 V=
Courant nominal 0,5 A
Bande passante de trans mis sion max. 250 MHz
Ø de conducteur    0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Profondeur de montage 31 mm

Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2
Cat. 6, classe E, blindé selon ISO/CEI 11801
Cat. 6 selon TIA/EIA 568-B.2
Protection selon DIN EN 55022, classe E
Construction selon DIN EN 60603-7-3

 - sans griffe d’écartement
 - oeillets extérieurs détachables sur  
le support pour les de si gns arrondis

 - boîtier moulé en zinc
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - convient pour PoE+
 - avec connexion écran 360° et support de câble
 - entrée de câble flexible
 - avec sortie oblique à 45°
 - avec bornes LSA+

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique 8/8 pôles blindée, cat.6E 10 4555 01

Prise informatique RJ45 8/8 pôles blindée,  
cat.6A iso (avec bornes LSA+)

Tension nominale 72 V=
Courant nominal 0,5 A
Bande passante de trans mis sion max. 500 MHz
Résistance de contact du si gnal 20 mΩ
Résistance de contact du blin dage 100 mΩ
Ø de conducteur    0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Profondeur de montage 31 mm

Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2
Cat.6A iso, classe EA, blindé selon ISO/CEI 11801 A2
Protection selon DIN EN 55022, classe B
Construction selon DIN CEI 60603-7-51

 - sans griffe d’écartement
 - oeillets extérieurs détachables sur  
le support pour les de si gns arrondis

 - boîtier moulé en zinc
 - cat.6A iso, classe EA, blindé
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - convient pour PoE+
 - avec connexion écran 360° et support de câble
 - entrée de câble flexible
 - avec sortie oblique à 45°
 - avec bornes LSA+

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique 8/8 pôles blindée, cat.6A iso 10 4587

Enjoliveurs pour prise informatique double

 - pour prise double cat. 6e et cat.6A iso
 - avec sortie oblique à 45°

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1409 89 82

blanc polaire brillant 10 1409 89 89

blanc polaire mat 10 1409 19 09

anthracite mat 10 1409 16 06

alu mat, laqué 10 1409 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1409 60 89

anthracite velours, laqué 10 1409 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1409 70 09

anthracite mat, laqué 10 1409 70 06

alu, aluminium anodisé 10 1409 70 03

acier inoxydable, métal mat 10 1409 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1409 20 89

noir brillant 10 1409 20 45
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - technique de communication
Communication de données

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prise informatique 8/8 pôles cat.5e, UTP

Prise informatique 8/8 pôles cat.6, UTP

Prise informatique 8/8 pôles blindée cat.6, FTP

Prise informatique 8/8 pôles blindée cat.6A iso, FTP

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique 8/8 pôles cat.5e, UTP 10 4589 01

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique 8/8 pôles cat.6, UTP 10 4596 01

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique 8/8 pôles blindée cat.6, FTP 10 4597 01

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique 8/8 pôles blindée cat.6A iso, FTP 10 4598 01

Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2

 - sans griffe d’écartement
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - pour enjoliveur avec couvercle antipoussière

Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2

 - sans griffe d’écartement
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - pour enjoliveur avec couvercle antipoussière

Protection selon DIN EN 55022, classe B
Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2

 - sans griffe d’écartement
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - pour enjoliveur avec couvercle antipoussière

Cat.6A iso, classe EA, blindé selon ISO/CEI 11801 A2
Protection selon DIN EN 55022, classe B
Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2

 - sans griffe d’écartement
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - pour enjoliveur avec couvercle antipoussière

Enjoliveurs avec 2 couvercles antipoussière

 - porte-étiquette

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1181 89 82

blanc polaire brillant 10 1181 89 89

blanc polaire mat 10 1181 19 09

anthracite mat 10 1181 16 06

alu mat, laqué 10 1181 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1181 60 89

anthracite velours, laqué 10 1181 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1182 70 09

anthracite mat, laqué 10 1182 70 06

alu mat, laqué 10 1182 70 03

acier inoxydable mat, laqué 10 1182 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant, sans porte-étiquette 10 1181 20 89

noir brillant, sans porte-étiquette 10 1181 20 45
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - technique de communication
Accessoires

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Sorties de câble

Sortie de câble

Sortie de câble avec faible profondeur d’encastrement

 - avec serre-câble
 - pour câbles Ø max. 9 mm
 - sans bornier

 - avec serre-câble
 - pour câbles Ø max. 9 mm
 - peu encombrant, p. ex. pour relais
 - sans bornier

Exécution Emb. Réf.

Sortie de câble 10 4470

Exécution Emb. Réf.

Sortie de câble avec faible profondeur d’encastrement 10 4468

Enjoliveurs pour sortie de câble

 - avec une sortie en bas

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1019 89 82

blanc polaire brillant 10 1019 89 89

blanc polaire mat 10 1019 19 09

anthracite mat 10 1019 16 06

alu mat, laqué 10 1019 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1019 60 89

anthracite velours, laqué 10 1019 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1005 70 09

anthracite mat, laqué 10 1005 70 06

alu mat, laqué 10 1005 70 03

acier inoxydable mat, laqué 10 1005 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1019 20 89

noir brillant 10 1019 20 45
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - technique de communication
Prises de chargement USB

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Enjoliveurs avec découpe

Prises de chargement USB

Prises de chargement USB 230 V~ 3 A

Tension d’entrée 200 ... 240 V~
Fréquence 50/60 Hz
Tension de sortie 5 V= (± 5 %)
Courant de sortie par douille max. 3 A
Courant de sortie des deux douilles max. 3 A
Puissance absorbée (veille) 150 mW
Section de conducteur (massif) max. 2,5 mm²
Profondeur de montage 32 mm

Pas de transmission de données possible !
Raccordements USB selon DIN EN 50558

 - pour le chargement de terminaux mobiles  
par câble USB

 - avec 2 prises USB type A
 - protégé contre les courts-circuits et les surcharges  
(fu sible électronique)

 - avec bornes à vis (doubles pour le câblage)

 - bornes à vis

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire mat 10 2602 09

anthracite mat 10 2602 05

Convient à Réf.
Prise de chargement USB 230 V 2602 ..

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1033 89 12

blanc polaire brillant 10 1033 89 19

blanc polaire mat, avec 2 ouvertures prédécoupées 10 1033 19 09

anthracite mat, avec 2 ouvertures prédécoupées 10 1033 16 06

alu mat, laqué, avec 2 ouvertures prédécoupées 10 1033 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1033 60 89

anthracite velours, laqué 10 1033 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1035 70 09

anthracite mat, laqué 10 1035 70 06

alu, aluminium anodisé 10 1035 70 03

acier inoxydable, métal mat 10 1035 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1038 20 89

noir brillant 10 1038 20 45
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - technique de communication
Multimédia

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises audio

Prises pour haut-parleurs

Prises pour haut-parleurs stéréo

 - avec bornes à ressort (à l’arrière avec bornes vissables)

 - avec bornes à ressort (à l’arrière avec bornes vissables)

Enjoliveurs avec découpe

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 1033 89 12

blanc polaire brillant 10 1033 89 19

blanc polaire mat, avec 2 ouvertures prédécoupées 10 1033 19 09

anthracite mat, avec 2 ouvertures prédécoupées 10 1033 16 06

alu mat, laqué, avec 2 ouvertures prédécoupées 10 1033 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 1033 60 89

anthracite velours, laqué 10 1033 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 1035 70 09

anthracite mat, laqué 10 1035 70 06

alu, aluminium anodisé 10 1035 70 03

acier inoxydable, métal mat 10 1035 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 1038 20 89

noir brillant 10 1038 20 45

Tension nominale 60 V=
Section de conducteur max. 10 mm²

Tension nominale 60 V=
Section de conducteur max. 10 mm²

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire mat 10 4572 09

anthracite mat 10 4572 05

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire mat 10 4573 09

anthracite mat 10 4573 05

Convient à Réf.
Prises pour haut-parleurs 4572 ..
Prises pour haut-parleurs stéréo 4573 ..
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - technique de communication
Multimédia

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises vidéo

Prises VGA

Plage de fréquence vidéo max. 160 MHz
Résolution max. 1280 x 1024 px

 - sans griffe d’écartement
 - compatible S-VGA
 - avec douille double miniature Sub-D à 15 pôles

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 33 1540 89 82

blanc polaire brillant 10 33 1540 89 89

blanc polaire mat 10 33 1540 19 09

anthracite mat 10 33 1540 16 06

alu mat, laqué 10 33 1540 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 33 1540 60 89

anthracite velours, laqué 10 33 1540 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 33 1540 70 09

anthracite mat, laqué 10 33 1540 70 06

alu mat, laqué 10 33 1540 70 03

acier inoxydable mat, laqué 10 33 1540 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 33 1540 20 89

noir brillant 10 33 1540 20 45
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - technique de communication
Communication de données

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises HDMI

Prises Haute Définition

Prises Haute Définition avec branchement à 90°

Plage de fréquence (verticale) 50 ... 85 Hz
Largeur de bande vidéo max. 165 MHz
Résolution max. 1920 x 1080 px
Vitesse de transmission max. 8,16 Gbit/s

Plage de fréquence (verticale) 50 ... 85 Hz
Largeur de bande vidéo max. 165 MHz
Résolution max. 1920 x 1080 px
Vitesse de transmission max. 8,16 Gbit/s

 - sans griffe d’écartement
 - contacts plaqués or
 - avec douille double HDMI de type A, assurant la prise en charge de la technologie HDMI (V 1.3)

 - sans griffe d’écartement
 - contacts plaqués or
 - avec douille double HDMI de type A, assurant la prise en charge de la technologie HDMI (V 1.3)

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 33 1542 89 82

blanc polaire brillant 10 33 1542 89 89

blanc polaire mat 10 33 1542 19 09

anthracite mat 10 33 1542 16 06

alu mat, laqué 10 33 1542 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 33 1542 60 89

anthracite velours, laqué 10 33 1542 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 33 1542 70 09

anthracite mat, laqué 10 33 1542 70 06

alu mat, laqué 10 33 1542 70 03

acier inoxydable mat, laqué 10 33 1542 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 33 1542 20 89

noir brillant 10 33 1542 20 45

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 10 33 1543 89 82

blanc polaire brillant 10 33 1543 89 89

blanc polaire mat 10 33 1543 19 09

anthracite mat 10 33 1543 16 06

alu mat, laqué 10 33 1543 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 10 33 1543 60 89

anthracite velours, laqué 10 33 1543 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 10 33 1543 70 09

anthracite mat, laqué 10 33 1543 70 06

alu mat, laqué 10 33 1543 70 03

acier inoxydable mat, laqué 10 33 1543 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 10 33 1543 20 89

noir brillant 10 33 1543 20 45
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 9.64

Eclairage d'orientation
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Berker - éclairage d'orientation 9.66
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 9.66

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Eclairage d'orientation

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Voyants

Eclairage d'orientation (blanc)

Eclairage d'orientation (RGB)

Tension de service 230 V~
Fréquence 50/60 Hz
Puissance absorbée max. 1 W
Nombre de lampes LED 4
Température de service -15 ... +40 °C

Tension de service 230 V~
Fréquence 50/60 Hz
Puissance absorbée max. 2 W
Nombre de lampes LED 4
Température de service -15 ... +40 °C

 - luminosité LED réglable par le potentiomètre
 - couleur : blanc froid
 - peut-être associé à des étiquettes
 - pilotable par interrupteur séparé

 - luminosité LED réglable par le potentiomètre
 - couleurs : blanc froid, blanc chaud, bleu, orange, rouge, vert, magenta
 - choix de la couleur modifiable par interrupteur connecté
 - peut être associé à des étiquettes

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 1 2953 89 82

blanc polaire brillant 1 2953 89 89

blanc polaire mat 1 2953 19 09

anthracite mat 1 2953 16 06

aluminium mat, laqué 1 2953 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 1 2953 60 89

anthracite velours, laqué 1 2953 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 1 2953 70 09

anthracite mat 1 2953 70 06

aluminium mat, laqué 1 2953 70 03

inox mat, laqué 1 2953 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire laqué 1 2953 20 89

noir laqué 1 2953 20 45

Exécution Emb. Réf.

Berker S.1
blanc brillant 1 2951 89 82

blanc polaire brillant 1 2951 89 89

blanc polaire mat 1 2951 19 09

anthracite mat 1 2951 16 06

aluminium mat, laqué 1 2951 14 04

Berker Q.1/Q.3
blanc polaire velours 1 2951 60 89

anthracite velours, laqué 1 2951 60 86

Berker K.1/K.5
blanc polaire brillant 1 2951 70 09

anthracite mat 1 2951 70 06

aluminium mat, laqué 1 2951 70 03

inox mat, laqué 1 2951 70 04

Berker R.1/R.3
blanc polaire brillant 1 2951 20 89

noir brillant 1 2951 20 45
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Eclairage d'orientation

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Etiquettes pour LED d'orientation (carrées)

Etiquettes pour LED d'orientation (rondes)

Si l'éclairage LED n'est pas allumé, le symbole n'est pas visible

Si l'éclairage LED n'est pas allumé, le symbole n'est pas visible

Exécution Emb. Réf.

avec symbole homme 1 1905 80 01

avec symbole femme 1 1905 80 02

avec symbole fauteuil roulant 1 1905 80 03

avec symbole ascenseur 1 1905 80 05

Exécution Emb. Réf.

avec symbole homme 1 1905 80 06

avec symbole femme 1 1905 80 07

avec symbole fauteuil roulant 1 1905 80 08

avec symbole ascenseur 1 1905 80 10

Convient à 
Eclairage d'orientation (blanc)
Eclairage d'orientation (RGB)

Convient à 
Eclairage d'orientation (blanc)
Eclairage d'orientation (RGB)
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Plaques de  
recouvrement  
S.x / Q.x / R.x / K.x

S.1 Q.1

K.1

R.1
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Berker S.1 9.70

Berker Q.1 9.74

Berker Q.3 9.76

Berker R.1 9.78

Berker R.3 9.83

Berker K.1 / K.5 9.86
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Berker S.1

Berker S.1 est synonyme de "standard" en matière de 
simplicité, de fonctionnalité et d'intemporalité.

 - Utilisation simple, grâce au concept modulable, à sa  
réalisation ergonomique et à sa forme carrée.
 - Les plaques de recouvrement permettent de combiner  
jusqu’à 5 appareils, à la verticale ou à l’horizontale.
 - Les plaques de recouvrement sont disponibles en blanc 
polaire mat, blanc et blanc polaire brillant, anthracite et alu 
mat laqué.
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Berker S.1
Plaques de recouvrement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Plaques de recouvrement

blanc brillant
 - matière plastique
 - pour montage vertical ou horizontal

blanc polaire brillant
 - matière plastique 
 - pour montage vertical ou horizontal

blanc polaire mat
 - matière plastique 
 - pour montage vertical ou horizontal

anthracite mat
 - matière plastique 
 - pour montage vertical ou horizontal

alu mat
 - matière plastique 
 - pour montage vertical ou horizontal

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 89 82

à 2 postes 10 1012 89 82

à 3 postes 10 1013 89 82

à 4 postes 2 1014 89 82

à 5 postes 2 1015 89 82

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 89 89

à 2 postes 10 1012 89 89

à 3 postes 10 1013 89 89

à 4 postes 2 1014 89 89

à 5 postes 2 1015 89 89

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 99 09

à 2 postes 10 1012 99 09

à 3 postes 10 1013 99 09

à 4 postes 10 1014 99 09

à 5 postes 2 1015 99 09

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 99 49

à 2 postes 10 1012 99 49

à 3 postes 10 1013 99 49

à 4 postes 2 1014 99 49

à 5 postes 2 1015 99 49

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 99 39

à 2 postes 10 1012 99 39

à 3 postes 10 1013 99 39

à 4 postes 2 1014 99 39

à 5 postes 2 1015 99 39

 X voir page 9.129

 X voir page 9.129

 X voir page 9.129

 X voir page 9.129

 X voir page 9.129
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Berker S.1
Plaques de recouvrement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Plaques de recouvrement avec grande découpe

blanc brillant

 - matière plastique
 - pour montage vertical
 - ne convient pas aux boîtiers en saillie.

Exécution Emb. Réf.

grande découpe 10 1309 89 82

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant, grande découpe 10 1309 89 89

blanc polaire mat, grande découpe 10 1309 99 09

Exécution Emb. Réf.

grande découpe 10 1309 99 49

Exécution Emb. Réf.

grande découpe 10 1309 99 39

 X voir page 9.139

 X voir page 9.139

 X voir page 9.139

 X voir page 9.139

Convient à Réf. Page
Poussoir sensoriel 4 postes 8016 47 80 8.23

Convient à Réf. Page
Poussoir sensoriel 4 postes 8016 47 80 8.23

Convient à Réf. Page
Poussoir sensoriel 4 postes 8016 47 85 8.23

Convient à Réf. Page
Poussoir sensoriel 4 postes 8016 47 85 8.23

blanc polaire brillant et mat

anthracite mat

aluminium mat
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Profondeur de montage 37 mm

 - entrées possibles par le haut et par le bas
 - entrées de câbles et de goulottes
 - pour le montage sur une surface inflammable
 - pour montage vertical ou horizontal

Exécution Emb. Réf.

blanc brillant, à 1 poste 10 1041 89 82

blanc brillant, à 2 postes 5 1042 89 82

blanc brillant, à 3 postes 5 1043 89 82

blanc polaire brillant, à 1 poste 10 1041 89 89

blanc polaire brillant, à 2 postes 5 1042 89 89

blanc polaire brillant, à 3 postes 5 1043 89 89

blanc polaire mat, à 1 poste 10 1041 99 09

blanc polaire mat, à 2 postes 5 1042 99 09

blanc polaire mat, à 3 postes 5 1043 99 09

anthracite mat, à 1 poste 10 1041 99 49

anthracite mat, à 2 postes 5 1042 99 49

anthracite mat, à 3 postes 5 1043 99 49

alu mat, à 1 poste 10 1041 99 39

alu mat, à 2 postes 5 1042 99 39

alu mat, à 3 postes 5 1043 99 39

Boîtiers en saillie

Berker S.1
Boîtiers en saillie

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Berker Q.1 / Q.3

Berker Q.1
 - Solution pour vos projets résidentiels et tertiaires.
 - Grâce aux arrondis, il peut par exemple être utilisé dans les écoles.
 - Les plaques de recouvrement multipostes permettent de combiner  
jusqu’à 5 appareils, à la verticale ou à l’horizontale.
 - Plaques de recouvrement en blanc polaire velours et anthracite velours laqué.

Berker Q.3
 - L’association de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement carrée aux 
contours clairs crée un effet visuel particulier permettant à Berker Q.3 
 - de s‘intégrer parfaitement à l’architecture des immeubles modernes.
 - Les plaques de recouvrement multipostes permettent de combiner jusqu’à        
5 appareils, à la verticale ou à l’horizontale.
 - Surfaces disponibles en blanc polaire velours et anthracite velours laqué.
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Berker Q.1
Plaques de recouvrement

Plaques de recouvrement

blanc polaire velours

 - pour montage vertical et horizontal
 - matière plastique

anthracite velours, laqué

 - pour montage vertical et horizontal
 - matière plastique

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 60 89

à 2 postes 10 1012 60 89

à 3 postes 2 1013 60 89

à 4 postes 2 1014 60 89

à 5 postes 2 1015 60 89

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 60 86

à 2 postes 10 1012 60 86

à 3 postes 2 1013 60 86

à 4 postes 2 1014 60 86

à 5 postes 2 1015 60 86

 X voir page 9.130

 X voir page 9.130

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau



 9.76 Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Plaques de recouvrement

blanc polaire velours

 - pour montage vertical ou horizontal
 - matière plastique

anthracite velours, laqué

 - pour montage vertical ou horizontal
 - matière plastique

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 60 99

à 2 postes 2 1012 60 99

à 3 postes 2 1013 60 99

à 4 postes 2 1014 60 99

à 5 postes 2 1015 60 99

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 60 96

à 2 postes 2 1012 60 96

à 3 postes 2 1013 60 96

à 4 postes 2 1014 60 96

à 5 postes 2 1015 60 96

 X voir page 9.130

 X voir page 9.130

Berker Q.3
Plaques de recouvrement
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Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant, à 1 poste 10 1029 00 69

blanc polaire brillant, à 2 postes 10 1030 00 69

blanc polaire brillant, à 3 postes 5 1031 00 69

anthracite velours, laqué, à 1 poste 10 1029 60 86

anthracite velours, laqué, à 2 postes 10 1030 60 86

anthracite velours, laqué, à 3 postes 5 1031 60 86

Boîtiers en saillie Q. 1

 - entrées possibles par le haut et par le bas
 - entrées de câbles et de goulottes

Profondeur de montage 33,5 mm

Berker Q.1 / Q.3
Boîtiers en saillie

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Profondeur de montage 37 mm

 - entrées possibles par le haut et par le bas
 - entrées de câbles et de goulottes
 - pour le montage sur une surface inflammable
 - pour montage vertical ou horizontal

Exécution Emb. Réf.

blanc brillant, à 1 poste 10 1041 89 82

blanc brillant, à 2 postes 5 1042 89 82

blanc brillant, à 3 postes 5 1043 89 82

blanc polaire brillant, à 1 poste 10 1041 89 89

blanc polaire brillant, à 2 postes 5 1042 89 89

blanc polaire brillant, à 3 postes 5 1043 89 89

blanc polaire mat, à 1 poste 10 1041 99 09

blanc polaire mat, à 2 postes 5 1042 99 09

blanc polaire mat, à 3 postes 5 1043 99 09

anthracite mat, à 1 poste 10 1041 99 49

anthracite mat, à 2 postes 5 1042 99 49

anthracite mat, à 3 postes 5 1043 99 49

alu mat, à 1 poste 10 1041 99 39

alu mat, à 2 postes 5 1042 99 39

alu mat, à 3 postes 5 1043 99 39

Boîtiers en saillie Q. 3

Boîtiers en saillie
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Berker R.1 / R.3

Berker R.1
 - Innovation remarquable dans la tradition des grands programmes d’interrupteurs.
 - Plaques de recouvrement aux contours fluides, grande variété de fonctions.
 - Matériau de surface haut de gamme PVC blanc polaire/noir, verre,  
aluminium ou acier inoxydable (épaisseur 3 mm).
 - Support de base en PVC, épaisseur 7 mm.

Berker R.3
 - Design innovateur (plaques de recouvrement carrées, enjoliveurs arrondis).
 - Convient idéalement pour l’installation dans les canaux d’allège.
 - Matériau de surface haut de gamme PVC blanc polaire/noir, verre,  
aluminium ou acier inoxydable (épaisseur 3 mm).
 - Support de base en PVC, épaisseur 7 mm.



 9.79

A
p

p
ar

ei
lla

ge
 

m
ur

al
 B

er
ke

r

Plaques de recouvrement

blanc polaire brillant
 - matière plastique
 - pour montage vertical ou horizontal

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 21 89

à 2 postes 2 1012 21 89

à 3 postes 2 1013 21 89

à 4 postes 2 1014 21 89

à 5 postes 2 1015 21 89
 X voir page 9.131

noir brillant
 - matière plastique
 - pour montage vertical ou horizontal

alu/blanc polaire
 - métal
 - pour montage vertical ou horizontal

alu/noir
 - métal
 - pour montage vertical ou horizontal

acier inoxydable/blanc polaire
 - métal
 - pour montage vertical ou horizontal

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 21 45

à 2 postes 2 1012 21 45

à 3 postes 10 1013 21 45

à 4 postes 2 1014 21 45

à 5 postes 2 1015 21 45

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 21 74

à 2 postes 10 1012 21 74

à 3 postes 10 1013 21 74

à 4 postes 2 1014 21 74

à 5 postes 2 1015 21 74

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 21 84

à 2 postes 10 1012 21 84

à 3 postes 10 1013 21 84

à 4 postes 2 1014 21 84

à 5 postes 2 1015 21 84

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 21 14

à 2 postes 10 1012 21 14

à 3 postes 10 1013 21 14

à 4 postes 2 1014 21 14

à 5 postes 2 1015 21 14

Berker R.1 
Plaques de recouvrement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau



 9.80

acier inoxydable/noir
 - métal
 - pour montage vertical ou horizontal

 X voir page 9.131

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 21 04

à 2 postes 10 1012 21 04

à 3 postes 10 1013 21 04

à 4 postes 2 1014 21 04

à 5 postes 2 1015 21 04

verre blanc polaire
 - verre
 - pour montage vertical ou horizontal

verre noir
 - verre
 - pour montage vertical ou horizontal

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 21 09

à 2 postes 5 1012 21 09

à 3 postes 5 1013 21 09

à 4 postes 1 1014 21 09

à 5 postes 1 1015 21 09

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 21 16

à 2 postes 5 1012 21 16

à 3 postes 5 1013 21 16

à 4 postes 1 1014 21 16

à 5 postes 1 1015 21 16

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Berker R.1
Plaques de recouvrement
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Plaques de recouvrement en matières spéciales

ardoise/blanc polaire
 - pour montage vertical ou horizontal

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 1 1011 23 89

à 2 postes 1 1012 23 89

à 3 postes 1 1013 23 89

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

Ces plaques de recouvrement sont fabriquées en matières naturelles et sont soumises aux rayons UV, de sorte que la couleur 
peut dériver au fil du temps. Ces matières sont également sensibles à la graisse et à la saleté. Elles doivent être entretenues et 
nettoyées avec précaution. L'utilisation de matières naturelles peut provoquer des variations de couleur de texture.
Le bois est un matériau naturel et il peut donc présenter des variations de couleur et de structure.

ardoise/noir
 - pour montage vertical ou horizontal

béton/blanc polaire
 - pour montage vertical ou horizontal

béton/noir
 - pour montage vertical ou horizontal

cuir/blanc polaire
 - pour montage vertical ou horizontal

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 1 1011 23 84

à 2 postes 1 1012 23 84

à 3 postes 1 1013 23 84

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 1 1011 23 79

à 2 postes 1 1012 23 79

à 3 postes 1 1013 23 79

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 1 1011 23 74

à 2 postes 1 1012 23 74

à 3 postes 1 1013 23 74

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 23 69

à 2 postes 5 1012 23 69

à 3 postes 5 1013 23 69

à 4 postes 1 1014 23 69

à 5 postes 1 1015 23 69

 X voir page 9.131

cuir/noir
 - pour montage vertical ou horizontal

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 23 64

à 2 postes 5 1012 23 64

à 3 postes 5 1013 23 64

à 4 postes 1 1014 23 64

Berker R.1 
Plaques de recouvrement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Plaques de recouvrement en matières spéciales

 X voir page 9.131

bois/blanc polaire
 - pour montage vertical ou horizontal

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 23 59

à 2 postes 5 1012 23 59

à 3 postes 5 1013 23 59

à 4 postes 1 1014 23 59

à 5 postes 1 1015 23 59

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

bois/noir
 - pour montage vertical ou horizontal

rouge transparent/blanc polaire
 - pour montage vertical ou horizontal

orange transparent/blanc polaire
 - pour montage vertical ou horizontal

rouge transparent/noir
 - pour montage vertical ou horizontal

orange transparent/noir
 - pour montage vertical ou horizontal

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 23 54

à 2 postes 5 1012 23 54

à 3 postes 5 1013 23 54

à 4 postes 1 1014 23 54

à 5 postes 1 1015 23 54

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 1 1011 23 49

à 2 postes 1 1012 23 49

à 3 postes 1 1013 23 49

à 4 postes 1 1014 23 49

à 5 postes 1 1015 23 49

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 1 1011 23 39

à 2 postes 1 1012 23 39

à 3 postes 1 1013 23 39

à 4 postes 1 1014 23 39

à 5 postes 1 1015 23 39

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 1 1011 23 44

à 2 postes 1 1012 23 44

à 3 postes 1 1013 23 44

à 4 postes 1 1014 23 44

à 5 postes 1 1015 23 44

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 1 1011 23 34

à 2 postes 1 1012 23 34

à 3 postes 1 1013 23 34

à 4 postes 1 1014 23 34

à 5 postes 1 1015 23 34

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Berker R.1
Plaques de recouvrement
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Plaques de recouvrement

blanc polaire brillant
 - matière plastique
 - pour montage vertical ou horizontal

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 22 89

à 2 postes 2 1012 22 89

à 3 postes 2 1013 22 89

à 4 postes 2 1014 22 89

à 5 postes 2 1015 22 89
 X voir page 9.131

noir brillant
 - matière plastique
 - pour montage vertical ou horizontal

alu/blanc polaire
 - métal
 - pour montage vertical ou horizontal

alu/noir
 - métal
 - pour montage vertical ou horizontal

acier inoxydable/blanc polaire
 - métal
 - pour montage vertical ou horizontal

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 22 45

à 2 postes 2 1012 22 45

à 3 postes 10 1013 22 45

à 4 postes 2 1014 22 45

à 5 postes 2 1015 22 45

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 22 74

à 2 postes 10 1012 22 74

à 3 postes 10 1013 22 74

à 4 postes 2 1014 22 74

à 5 postes 2 1015 22 74

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 22 84

à 2 postes 10 1012 22 84

à 3 postes 10 1013 22 84

à 4 postes 2 1014 22 84

à 5 postes 2 1015 22 84

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 22 14

à 2 postes 10 1012 22 14

à 3 postes 10 1013 22 14

à 4 postes 2 1014 22 14

à 5 postes 2 1015 22 14

Berker R.3 
Plaques de recouvrement



 9.84

acier inoxydable/noir
 - métal
 - pour montage vertical ou horizontal

 X voir page 9.131

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 22 04

à 2 postes 10 1012 22 04

à 3 postes 10 1013 22 04

à 4 postes 2 1014 22 04

à 5 postes 2 1015 22 04

verre blanc polaire
 - verre
 - pour montage vertical ou horizontal

verre noir
 - verre
 - pour montage vertical ou horizontal

 X voir page 9.131

 X voir page 9.131

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 22 09

à 2 postes 5 1012 22 09

à 3 postes 5 1013 22 09

à 4 postes 1 1014 22 09

à 5 postes 1 1015 22 09

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 22 16

à 2 postes 5 1012 22 16

à 3 postes 5 1013 22 16

à 4 postes 1 1014 22 16

à 5 postes 1 1015 22 16

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Berker R.3
Plaques de recouvrement
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Berker R.3 
Boîtiers saillie

Boîtiers en saillie

Boîtiers en saillie

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant, à 1 poste 10 1041 89 89

blanc polaire brillant, à 2 postes 5 1042 89 89

blanc polaire brillant, à 3 postes 5 1043 89 89

noir brillant, à 1 poste 10 1041 89 35

noir brillant, à 2 postes 5 1042 89 35

noir brillant, à 3 postes 5 1043 89 35

 - entrées possibles par le haut et par le bas
 - entrées de câbles et de goulottes
 - pour le montage sur une surface inflammable
 - pour montage vertical ou horizontal

Profondeur de montage 37 mm



 9.86

Berker K.1 / K.5

Berker K.1
 - Résistance élevée à l‘usure et longue durée de vie.
 - Disponible en blanc polaire, brillant ou anthracite mat.
 - Plaque de recouvrement multiposte permettant d‘accueillir  
jusqu‘à 5 appareils, à la verticale ou à l‘horizontale.

Berker K.5
 - Acier inoxydable haut de gamme, combiné à un design classique.
 - Association unique de contours clairs et d’une surface mate/brillante.
 - Egalement disponible en aluminium anodisé.
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Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1313 70 09

2 postes vertical 2 1323 70 09

3 postes vertical 2 1333 70 09

4 postes vertical 2 1343 70 09

5 postes vertical 2 1353 70 09

2 postes horizontal 2 1363 70 09

3 postes horizontal 2 1373 70 09

4 postes horizontal 2 1383 70 09

5 postes horizontal 2 1393 70 09

Plaques de recouvrement

blanc polaire brillant
 - matière plastique
 - pour montage horizontal ou vertical

 X voir page 9.130

 X voir page 9.130

 X voir page 9.130

 X voir page 9.130

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1313 70 06

2 postes vertical 10 1323 70 06

3 postes vertical 2 1333 70 06

4 postes vertical 2 1343 70 06

5 postes vertical 2 1353 70 06

2 postes horizontal 10 1363 70 06

3 postes horizontal 2 1373 70 06

4 postes horizontal 2 1383 70 06

5 postes horizontal 2 1393 70 06

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1313 70 03

2 postes vertical 2 1323 70 03

3 postes vertical 2 1333 70 03

4 postes vertical 2 1343 70 03

5 postes vertical 2 1353 70 03

2 postes horizontal 2 1363 70 03

3 postes horizontal 2 1373 70 03

4 postes horizontal 2 1383 70 03

5 postes horizontal 2 1393 70 03

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1313 70 04

2 postes vertical 2 1323 70 04

3 postes vertical 2 1333 70 04

4 postes vertical 2 1343 70 04

5 postes vertical 2 1353 70 04

2 postes horizontal 2 1363 70 04

3 postes horizontal 2 1373 70 04

4 postes horizontal 2 1383 70 04

5 postes horizontal 2 1393 70 04

anthracite mat, laqué
 - matière plastique
 - pour montage horizontal ou vertical

alu, aluminium anodisé
 - métal
 - pour montage horizontal ou vertical

acier inoxydable, métal mat
 - métal
 - pour montage horizontal ou vertical

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Berker K.1 / K.5 
Plaques de recouvrement



 9.88

 X voir page 9.130

 X voir page 9.130

 X voir page 9.130

 X voir page 9.130

Plaque de recouvrement avec grande découpe

blanc polaire brillant
 - matière plastique
 - pour montage vertical
 - ne convient pas aux boîtiers en saillie

Exécution Emb. Réf.

grande découpe 1 1309 70 09

anthracite mat, laqué
 - matière plastique
 - pour montage vertical
 - ne convient pas aux boîtiers en saillie

alu, aluminium anodisé
 - métal
 - pour montage vertical
 - ne convient pas aux boitiers en saillie.

acier inoxydable, métal mat
 - métal
 - pour montage vertical
 - ne convient pas aux boitiers en saillie.

Exécution Emb. Réf.

grande découpe 1 1309 70 06

Exécution Emb. Réf.

grande découpe 1 1309 70 03

Exécution Emb. Réf.

grande découpe 1 1309 70 04

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Berker K.1 / K.5
Plaques de recouvrement

Convient à Réf. Page
Poussoir sensoriel 4 postes 8016 47 70 8.23

Convient à Réf. Page
Poussoir sensoriel 4 postes 8016 47 76 8.23

Convient à Réf. Page
Poussoir sensoriel 4 postes 8016 47 74 8.23

Convient à Réf. Page
Poussoir sensoriel 4 postes 8016 47 73 8.23
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Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant, à 1 poste 10 1041 70 09

blanc polaire brillant, 2 postes vertical 5 1042 70 09

blanc polaire brillant, 3 postes vertical 5 1043 70 09

blanc polaire brillant, 2 postes horizontal 5 1052 70 09

blanc polaire brillant, 3 postes horizontal 5 1053 70 09

anthracite mat, laqué, à 1 poste 10 1041 70 06

anthracite mat, laqué, 2 postes vertical 5 1042 70 06

anthracite mat, laqué, 3 postes vertical 5 1043 70 06

anthracite mat, laqué, 2 postes horizontal 5 1052 70 06

anthracite mat, laqué, 3 postes horizontal 5 1053 70 06

alu mat, laqué, à 1 poste 10 1041 70 03

alu mat, laqué, 2 postes vertical 5 1042 70 03

alu mat, laqué, 3 postes vertical 5 1043 70 03

alu mat, laqué, 2 postes horizontal 5 1052 70 03

alu mat, laqué, 3 postes horizontal 5 1053 70 03

acier inoxydable mat, laqué, à 1 poste 10 1041 70 04

acier inoxydable mat, laqué, 2 postes vertical 5 1042 70 04

acier inoxydable mat, laqué, 3 postes vertical 5 1043 70 04

acier inoxydable mat, laqué, 2 postes horizontal 5 1052 70 04

acier inoxydable mat, laqué, 3 postes horizontal 5 1053 70 04

Boîtiers en saillie

Boîtiers en saillie

 - entrée possible par le haut et par le bas
 - avec entrée de câble et de goulotte
 - pour le montage sur une surface inflammable

Profondeur de montage 36 mm

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Berker K.1 / K.5 
Boîtiers en saillie



 9.90

Les gammes d’interrupteurs rotatifs font 
partie des classiques de l’aménagement 
intérieur. Les séries d’interrupteurs 
rotatifs Berker ont marqué l'histoire du 
design des interrupteurs. C’est ainsi que 
la série Glas est actuellement synonyme 
de commutation élégante et discrète. 
Les origines de la série 1930 remontent 
aux années 1930. La version en porcelaine 
est fabriquée en association avec 
Rosenthal, la marque de porcelaine 
allemande connue pour son côté 
artistique.

Series 
1930 / Glas / R.classic
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 9.92

Berker Series 1930 / Glas / R.classic - commande d'éclairage
Interrupteurs rotatifs / Boutons-poussoirs rotatifs

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Interrupteurs rotatifs

Interrupteurs rotatifs

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 AX

Séquence de commutation des interrupteurs dans le sens horaire : 0 > 1 > 1+2 > 2 > 0
 - avec bornes à vis

Exécution Emb. Réf.

Interrupteur rotatif va-et-vient 1 3876 03

Interrupteur rotatif permutateur 1 3877 03

Interrupteur rotatif double 1 3875 03

Exécution Emb. Réf.

Interrupteur rotatif bipolaire 1 3893 03

Exécution Emb. Réf.

Poussoir rotatif, contact normalement fermé  
+ contact nor ma le ment ouvert

1 3846 03

Exécution Emb. Réf.

Poussoir rotatif double 4 contacts normalement ouverts,  
bornes d'entrée séparées

1 3838 03

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 AX

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 AX

 - avec bornes à vis

Sans enjoliveur, également adapté pour le montage avec plaque de recouvrement en verre. avec bornes à vis
 - convient aussi comme poussoir double pour stores
 - avec bornes à vis

 - Position 0 

Interrupteur rotatif bipolaire

Poussoir rotatif double, 2P, contacts normalement ouverts, bornes d'entrée séparées

Boutons-poussoirs rotatifs

Poussoir rotatif, contact normalement fermé + contact normalement ouvert

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 A

Sans enjoliveur, également adapté pour le montage avec plaque de recouvrement en verre.
 - avec bornes à vis
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Berker Series 1930 / Glas - commande d'éclairage
Enjoliveurs et manettes

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Enjoliveurs et manettes pour interrupteurs / poussoirs rotatifs, porcelaine

Made by Rosenthal
 - en porcelaine / pour interrupteurs et poussoirs rotatifs

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 en porcelaine made by Rosenthal

blanc polaire brillant 1 1647 6900

noir brillant 1 1647 6500

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie Glas

verre blanc mat 10 1090

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie Glas

verre blanc mat 10 1095

Berker Serie Glas

En cas de combinaison, il convient d’utiliser l’entretoise pour boîtes d’encastrement Kaiser (réf. 1887) !
 - en verre trempé
 - pour montage isolé
 - avec support plastique blanc polaire

Les combinaisons ne doivent être installées que dans les boîtes combinées simples.
 - en verre trempé
 - pour montage associé
 - avec support plastique blanc polaire

En option Réf. Page
Entretoises 1887 9.108

Plaque de recouvrement en verre pour interrupteurs / poussoirs rotatifs

Plaque de recouvrement centrale en verre pour interrupteurs / poussoirs rotatifs

 X voir page 9.132

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie Glas

verre blanc mat 10 1094

Les combinaisons ne doivent être installées que dans les boîtes combinées simples.
 - en verre trempé
 - pour montage associé
 - avec support plastique blanc polaire

Plaque de recouvrement terminale en verre pour interrupteurs / poussoirs rotatifs

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie Glas

laiton, chromé 1 1812 0100

Bouton chromé pour interrupteurs / poussoirs rotatifs

Berker Serie 1930

Enjoliveurs et manettes pour interrupteurs / poussoirs rotatifs, pvc

 - en matière plastique / pour interrupteurs et poussoirs rotatifs

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 en matière plastique

blanc polaire brillant 1 1647

noir brillant 1 1647 01
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Berker Series R.classic - commande d'éclairage
Enjoliveurs et manettes

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Berker Serie R.classic

Attention ! 
En cas de combinaison, il convient d’utiliser l’entretoise pour boîtes d’encastrement Kaiser (réf. 1887).
Attention !  
Les plaques de recouvrement doivent être montées ex clu si ve ment sans cadre.

 - matière plastique

En option Réf. Page
Entretoises 1887 9.108

Plaques de recouvrement avec bouton pour interrupteurs / poussoirs rotatifs, pvc

 X voir page 9.132
Exécution Emb. Réf.

Berker Serie R.classic

blanc polaire brillant, pvc 1 1001 20 8900

noir brillant, pvc 1 1001 20 4500

Attention ! 
En cas de combinaison, il convient d’utiliser l’entretoise pour boîtes d’encastrement Kaiser (réf. 1887).
Attention !  
Les plaques de recouvrement doivent être montées ex clu si ve ment sans cadre.

Attention ! 
En cas de combinaison, il convient d’utiliser l’entretoise pour boîtes d’encastrement Kaiser (réf. 1887).
Attention !  
Les plaques de recouvrement doivent être montées ex clu si ve ment sans cadre.

Attention ! 
En cas de combinaison, il convient d’utiliser l’entretoise pour boîtes d’encastrement Kaiser (réf. 1887).
Attention !  
Les plaques de recouvrement doivent être montées ex clu si ve ment sans cadre.

En option Réf. Page
Entretoises 1887 9.108

En option Réf. Page
Entretoises 1887 9.108

En option Réf. Page
Entretoises 1887 9.108

Plaques de recouvrement avec bouton pour interrupteurs / poussoirs rotatifs, aluminium

Plaques de recouvrement avec bouton pour interrupteurs / poussoirs rotatifs, acier inoxydable

Plaques de recouvrement avec bouton pour interrupteurs / poussoirs rotatifs, verre

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie R.classic

alu / blanc polaire, aluminium anodisé 1 1001 20 7400

alu / noir, aluminium anodisé 1 1001 20 8400

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie R.classic

acier inoxydable/blanc polaire, métal mat 1 1001 20 1400

acier inoxydable/noir, métal mat 1 1001 20 0400

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie R.classic

verre blanc polaire 1 1001 20 8300

verre noir 1 1001 20 5500
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - commande d'éclairage
Voyants

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 2 A
Puissance de la lampe à incandescence max. 2 W

 - pour signalisation et commutation
 - avec bornes à vis

Boutons-poussoirs pour voyant, orientation E10
avec enjoliveur

Boutons-poussoirs pour voyant E10

Convient à Réf.
Lampe néon E10 1601, 1,35 mA
Lampe à LED E10 1678 (blanc) 4 mA / 167801(rouge), 02 (jaune), 

03 (vert), 04 (bleu)

Convient à
Boutons-poussoirs pour voyant E10

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas

blanc polaire brillant 1 5104

noir brillant 1 5104 01

Boutons pour boutons-poussoirs pour voyant E10

Capots pour boutons-poussoirs pour voyant E10

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant 10 1225

noir brillant 10 1225 01

blanc polaire brillant 1) 10 1226

blanc polaire brillant 2) 10 1227

rouge transparent 10 1229

clair transparent 10 1229 02

Exécution Emb. Réf.

clair transparent 10 1221

rouge transparent 10 1222

1) avec symbole pour éclairage
2) avec symbole pour sonnette

Convient à
Boutons-poussoirs pour voyant E10

Convient à
Interrupteurs et boutons-poussoirs rotatifs 387603, 387503, 389303, 384603

Modules LED pour interrupteurs boutons-poussoirs rotatifs

Exécution Réf.

module 230 V~ avec neutre 168000

module 230 V~ sans neutre 168001
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - commande d'éclairage
Variateurs

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Variateurs rotatifs

Variateurs rotatifs confort 420 W

Tension de service 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 20 ... 420 W
Transformateurs variables, conven tion nels 20 ... 420 VA
Transformateurs électroniques 20 ... 420 W
Lampes LED & CFL dimmables 3...100 W / VA

 - bouton de réglage 2 directions
 - possibilité d'ajouter une commande déportée ci-dessous
 - protégé contre les courts-circuits et les surcharges grâce à un fusible miniature
 - possibilité de démontage du fusible sans démontage complet
 - ne pas raccorder de transformateurs conventionnels avec des transformateurs électroniques
 - avec bornes à ressort

 - commande déportée pour variateur confort
 - bouton de réglage 2 directions
 - avec bornes à vis

Module d'extension pour variateur confort

Tension de service 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
Nombre de postes auxiliaires max. 5

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
blanc polaire brillant 1 2944 10

noir brillant 1 2944 11

Berker Serie R.classic
blanc polaire brillant 1 2944 20 89

noir brillant 1 2944 20 45

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
blanc polaire brillant 1 2945 10

noir brillant 1 2945 11

Berker Serie R.classic
blanc polaire brillant 1 2945 20 89

noir brillant 1 2945 20 45
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - commande d'éclairage
Variateurs

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Variateurs à poussoir

Variateur à poussoir universel simple

Tension de service 230 V~
Fréquence 50/60 Hz
Puissance absorbée (veille) < 0,3 W
Ampoules à incandescence et ha lo gènes 230 V 25 ... 400 W
Lampes LED Retrofit 230 V dim mables 5 ... 70 W
Lampes CFL dimmables 13 ... 80 W
Transformateurs variables, conven tion nels 25 ... 400 VA
Transformateurs électroniques et transformateurs 
bi-mode

25 ... 400 W

Température de service -5 ... +45 °C
Longueur de câble de charge max. 100 m
Bornes à vis max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Profondeur de montage 32 mm
Nombre d'entrées auxiliaires illimité

Ne pas raccorder de charges inductives avec des charges capacitives.

 - faible besoin en énergie propre
 - démarrage progressif non agressif pour les lampes
 - coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
 - protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fu sible électronique)
 - réglage fin optionnel du type de charge
 - avec entrées auxiliaires pour boutons-poussoirs (réf. 5031)
 - aucune liaison conductrice entre le support et les griffes d’écartement
 - avec bornes à vis
 - avec bague d'adaptation spéciale Ø 58 mm pour série 1930 réf. 1382 01 ou 09, voir page 9.113.

 - faible besoin en énergie propre
 - 2 zones de commande sur la touche
 - niveau de variation mémorisable et protégé contre les pertes de courant
 - avec protection de démontage
 - utiliser la bague d'adaptation spéciale Ø 58 mm réf. 1382.. pour la série 1930, voir page 9.113.

Exécution Emb. Réf.

Variateur à poussoir universel à 1 poste 1 8542 12 01

Boutons-poussoirs simples

Tension de service via le mécanisme
Température de service -5 ... +45 °C

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie R.classic

blanc polaire brillant 1 8514 11 39

noir brillant 1 8514 11 31
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic
Prises de courant

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises de courant avec socles ronds

Sets de finition

Socles ronds pour prises de courant avec broche de terre

Tension nominale 250 V~
Courant nominal 16 A

 - bipolaire + terre

 - Bornes de jonction selon CEI 60884-1

 - Position de montage variable par pas de 45° 
 - Protection contre les contacts accidentels 

Sets de finition pour socles ronds avec broche de terre

Exécution Emb. Réf.

Avec bornes à ressort 10 3967 68

Avec bornes surélevées à vis 10 3967 65

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
blanc polaire brillant 10 3965 79

noir brillant 10 3965 79 01

Berker Serie R.classic
blanc polaire brillant 10 39 6576 20 89

noir brillant 10 39 6576 20 45
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Interrupteurs / boutons-poussoirs pour stores

Interrupteurs rotatifs pour store, 1 pôle avec enjoliveur 

Interrupteurs rotatifs pour store, 2 pôles avec enjoliveur 

Rondelles de blocage pour interrupteurs rotatifs pour stores

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 A

Tension nominale 250 V~
Courant de commutation 10 A

Suivre les instructions des fabricants de moteurs !
 - fonction poussoir possible
 - avec position 0
 - avec bornes à vis

Suivre les instructions des fabricants de moteurs !
 - fonction poussoir possible
 - avec position 0
 - avec bornes à vis

 - Bouton de réglage 

 - Bouton de réglage 

 - pour modification en poussoir rotatif pour store

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
blanc polaire brillant 1 3811 03

noir brillant 1 3811 13

Berker Serie R.classic
blanc polaire brillant 1 3811 21 89

noir brillant 1 3811 21 45

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
blanc polaire brillant 1 3812 03

noir brillant 1 3812 13

Berker Serie R.classic
blanc polaire brillant 1 3812 21 89

noir brillant 1 3812 21 45

En option Réf.
Rondelle de blocage pour interrupteur rotatif de store 1861 ..

En option Réf.
Rondelle de blocage pour interrupteur rotatif de store 1861 ..

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
Rondelle de blocage pour interrupteurs rotatifs pour stores 10 1861

Berker R.1 / R.3 / Serie R.classic
Rondelle de blocage pour interrupteurs rotatifs pour stores 10 1861 01

Convient à Réf.
Interrupteurs rotatifs pour store, 2 pôles avec en jo li veur 3812 ..
Interrupteurs rotatifs pour store, 1 pôle avec en jo li veur 3811 ..

Berker Series 1930 / Glas / R.classic - commande des stores
Interrupteurs / Boutons-poussoirs pour stores

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau



 9.100

Berker Series 1930 / Glas / R.classic
Détecteurs de mouvement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Mécanismes pour détecteurs de mouvement

Module de commutation avec neutre

Tension de service 230 V~
Fréquence 50/60 Hz
Puissance absorbée (veille) < 0,3 W
Charge de contact minimale ≈ 15 W
Ampoules à incandescence et ha lo gènes 230 V 2300 W
Lampes LED Retrofit 230 V 440 W
Lampes CFL dimmables 440 W
Lampes fluorescentes :
- non compensées 1100 VA/canal
- à compensation parallèle 1000 W /130 µF
- avec ballasts électroniques (BE) 1000 W
- compensées duo 1000 W
Lampes à fluorescence com pactes avec ballast 
élec tro nique

22 x 20 W

Transformateurs variables, conven tion nels 1500 VA
Transformateurs électroniques et bi-mode 1500 W
Température de service -5 ... +45 °C
Longueur de câble de charge max. 100 m
Bornes à vis max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Profondeur de montage du boî tier 22 mm
Profondeur de montage du guide des griffes de 
fixation

32 mm

Nombre d'entrées auxiliaires illimité

Neutre nécessaire !

 - faible besoin en énergie propre
 - utilisable également comme télérupteur
 - avec entrées auxiliaires pour boutons-poussoirs (réf. 5031)
 - aucune liaison conductrice entre le support et les griffes d’écartement
 - avec bornes à vis
 - avec bague d'adaptation spéciale Ø 58 mm pour Serie 1930 réf. 1382 01 ou 09, voir page 9.113

Exécution Emb. Réf.

Module de commutation avec neutre 1 8512 12 01

Module de commutation sans neutre

Tension de service 230 V~
Fréquence 50/60 Hz
Puissance absorbée (veille) < 0,3 W
Ampoules à incandescence et ha lo gènes 230 V 25 ... 400 W
Lampes LED Retrofit 230 V dim mables 5 ... 70 W
Lampes CFL dimmables 13 ... 80 W
Transformateurs variables, conven tion nels 25 ... 400 VA
Transformateurs électroniques et transformateurs 
bi-mode

25 ... 400 W

Température de service -5 ... +45 °C
Longueur de câble de charge max. 100 m
Bornes à vis max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Profondeur de montage 32 mm
Nombre d'entrées auxiliaires illimité

Uniquement compatible avec des charges dimmables !
  
Ne pas raccorder de charges inductives avec des charges capacitives.

 - faible besoin en énergie propre
 - démarrage progressif non agressif pour les lampes
 - protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fu sible électronique)
 - réglage fin optionnel du type de charge
 - avec entrées auxiliaires pour boutons-poussoirs (réf. 5031)
 - aucune liaison conductrice entre le support et les griffes d’écartement
 - avec bornes à vis
 - avec bague d'adaptation spéciale Ø 58 mm pour Serie 1930 réf. 1382 01 ou 09, voir page 9.113

Exécution Emb. Réf.

Module de commutation sans neutre 1 8512 11 01
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic
Détecteurs de mouvement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Modules de commande pour détecteurs de mouvement

Détecteurs de mouvement IR confort 1,1 m

Nombre de niveaux de détection 3
Durée de commutation, réglable ≈ 10 s ... 30 min
Fonctionnement temps court 200 ms
Temps d’immunité ≈ 10 s
Hauteur de montage nominale 1,1 m
Portée frontale ≈ 12 m
Portée latérale ≈ 8 m
Zone de détection, rectangulaire ≈ 12 x 16 m
Sensibilité de déclenchement, ré glable ≈ 10 ... 100 %
Luminosité de déclenchement, ré glable ≈ 5 ... 1000 lx
Luminosité de déclenchement, ré glable ≈ 5 ... 1000 lx, infini
Température de service -5 ... +45 °C
Profondeur de montage 34 mm

Les rayons directs du soleil peuvent entraîner une panne du détecteur.  
Convient uniquement pour l’intérieur!

Les rayons directs du soleil peuvent entraîner une panne du détecteur.  
Convient uniquement pour l’intérieur!

 - faible besoin en énergie propre
 - avec fonction de mémoire pour simulation de pré sence
 - fonction d’apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement
 - avec verrouillage des touches
 - mode "party" pour activation pendant 2 heures
 - indicateur LED de compatibilité entre le module et le mo dule de commande
 - avec LED de fonctionnement et d’état verte/rouge/orange
 - avec touche pour Marche/Arrêt/Automatique
 - mode de fonctionnement piloté par µ-processeur
 - fonctionnement temps court avec temps d’immunité (p. ex. pour circuits d’éclairage d’escalier/à impulsion de courant)

 - faible besoin en énergie propre
 - avec fonction de mémoire pour simulation de pré sence
 - fonction d’apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement
 - avec verrouillage des touches
 - mode "party" pour activation pendant 2 heures
 - indicateur LED de compatibilité entre le module et le mo dule de commande
 - avec LED de fonctionnement et d’état verte/rouge/orange
 - avec touche pour Marche/Arrêt/Automatique
 - mode de fonctionnement piloté par µ-processeur

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie R.classic
blanc polaire brillant 1 8534 12 39

noir brillant 1 8534 12 31

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie R.classic
blanc polaire brillant 1 8534 11 39

noir brillant 1 8534 11 31

Convient à Réf. Page
Mécanismes 8512 .. 9.100

Convient à Réf. Page
Mécanismes 8512 .. 9.100

Détecteurs de mouvement IR 1,1 m

Nombre de niveaux de détection 3
Temporisation au déclenchement ≈ 180 s
Hauteur de montage nominale 1,1 m
Portée frontale ≈ 12 m
Portée latérale ≈ 8 m
Zone de détection, rectangulaire ≈ 12 x 16 m
Sensibilité de déclenchement, ré glable ≈ 10 ... 100 %
Luminosité de déclenchement, ré glable ≈ 5 ... 1000 lx
Luminosité de déclenchement, ré glable ≈ 5 ... 1000 lx, infini
Température de service -5 ... +45 °C
Profondeur de montage 34 mm
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - technique de communication
Prises d'antennes

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises d'antennes

Prise d’antenne 2 trous, directe

Acceptable pour canal de retour 4 ... 2400 MHz
Technologie large bande 4 ... 2400 MHz
Atténuation de raccordement :
Impédance caractéristique 75 Ω
Pour câble coaxial 75 Ω

Ne convient pas comme boîte terminale.
CEI 169-2 et EN 60728-11
Indice de blindage selon la classe de protection CEM A

 - en structure étoile ou lignes ramifiées découplées
 - pour installations communes, DVB-T et haut débit
 - pour installations SAT individuelles et distribuées
 - pour la transmission analogique et numérique
 - pour réception terrestre
 - compatible HDTV
 - alimentation à distance prévue par douille de sortie
 - laissant passer le courant continu
 - avec bornes à vis

Exécution Emb. Réf.

Prise d’antenne 2 trous, directe 10 4502 10

Prise d’antenne 2 trous, de passage

Prise d’antenne 3 trous, directe

Acceptable pour canal de retour 4 ... 2400 MHz
Technologie large bande 4 ... 2400 MHz
Impédance caractéristique 75 Ω
Pour câble coaxial 75 Ω

Technologie large bande 5 ... 2400 MHz
Pour câble coaxial 75 Ω
Impédance caractéristique 75 Ω

EN 60728-4, -11
CEI 169-2 et EN 50083-2
Indice de blindage selon la classe de protection CEM A

EN 60728-4, -11
CEI 169-2 et EN 50083-2
Indice de blindage selon la classe de protection CEM A

 - en structure arborescente et lignes principales
 - pour installations communes, DVB-T et haut débit
 - pour distributions domestiques SAT
 - pour la transmission analogique et numérique
 - pour réception terrestre
 - compatible HDTV
 - avec élément de découplage
 - bloque le courant continu
 - avec bornes à vis

 - pour installations communes, DVB-T et haut débit
 - pour installations SAT individuelles et distribuées
 - avec bornes à vis
 - pour la transmission analogique et numérique
 - pour réception terrestre
 - compatible HDTV
 - laissant passer le courant continu
 - alimentation à distance prévue par douille F
 - en structure étoile ou lignes ramifiées découplées

Exécution Emb. Réf.

Prise d’antenne 2 trous, de passage 10 4515 15

Exécution Emb. Réf.

Prise d’antenne 3 trous, directe 1 4522 10



 9.103

A
p

p
ar

ei
lla

ge
 

m
ur

al
 B

er
ke

r

Berker Series 1930 / Glas / R.classic - technique de communication
Prises d'antennes

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Enjoliveurs

Enjoliveurs pour prise antenne 2 trous

 - avec entrée SAT prédécoupée

Pour prise d’antenne suivant selon DIN 45330

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
blanc polaire brillant 10 1039 20

noir brillant 10 1039 21

Enjoliveurs pour prise antenne 2/3 trous

Enjoliveurs pour prise antenne 3 trous

Pour prise d’antenne suivant selon DIN 45330

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie R.classic
blanc polaire brillant 10 1203 20 89

noir brillant 10 1203 20 45

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
blanc polaire brillant 10 1064 20

noir brillant 10 1064 21
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - technique de communication
Communication de données

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises informatiques simples

Prise informatique RJ45 8 pôles blindée, cat. 6 /classe E (avec bornes LSA+)

Prise informatique RJ45 8 pôles blindée, cat.6A iso (avec bornes LSA+)

Tension nominale 72 V=
Courant nominal 0,75 A
Résistance de contact du si gnal 20 mΩ
Résistance de contact du blin dage 100 mΩ
Bande passante de trans mis sion max. 100 MHz
Température de service -40 ... +70 °C
Ø de conducteur 0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Profondeur de montage 31 mm

Tension nominale 72 V=
Courant nominal 0,5 A
Résistance de contact du si gnal 20 mΩ
Résistance de contact du blin dage 100 mΩ
Bande passante de trans mis sion max. 500 MHz
Température de service -40 ... +70 °C
Ø de conducteur 0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Profondeur de montage 31 mm

Cat. 6, classe E, blinde selon ISO/CEI 11801
Cat. 6 selon TIA/EIA 568-B.2
Construction selon DIN EN 60603-7-3
Protection selon DIN EN 55022, classe E
Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2

Cat.6A iso, classe EA, blinde selon ISO/CEI 11801 A2
Construction selon DIN CEI 60603-7-51
Protection selon DIN EN 55022, classe B
Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2

 - oeillets extérieurs détachables sur le support pour les de si gns arrondis
 - boîtier moulé en zinc
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - avec connexion écran 360° et support de câble
 - avec sortie oblique à 45°
 - entrée de câble flexible
 - sans griffe d’écartement
 - convient pour PoE+
 - avec bornes LSA+

 - oeillets extérieurs détachables sur le support pour les de si gns arrondis
 - boîtier moulé en zinc
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - avec connexion écran 360° et support de câble
 - avec sortie oblique à 45°
 - entrée de câble flexible
 - sans griffe d’écartement
 - convient pour PoE+
 - avec bornes LSA+

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique RJ45 8 pôles blindée, cat.6e 10 455401

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique RJ45 8 pôles blindée, cat.6A iso 10 4586

 - pour prise simple cat. 6e et cat. 6A iso
 - avec sortie oblique à 45°

Enjoliveurs pour prise informatique simple

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
blanc polaire brillant 10 1407

noir brillant 10 1407 01

Berker Serie R.classic
blanc polaire brillant 10 1407 20 89

noir brillant 10 1407 20 45
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - technique de communication
Communication de données

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises informatiques doubles

Prise informatique RJ45 8/8 pôles blindée, cat. 6 / classe E (avec bornes LSA+)

Prise informatique RJ45 8/8 pôles blindée, cat.6A iso (avec bornes LSA+)

Tension nominale 72 V=
Courant nominal 0,75 A
Bande passante de trans mis sion max. 100 MHz
Température de service -40 ... +70 °C
Ø de conducteur 0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Profondeur de montage 31 mm

Tension nominale 72 V=
Courant nominal 0,5 A
Résistance de contact du si gnal 20 mΩ
Résistance de contact du blin dage 100 mΩ
Température de service -40 ... +70 °C
Ø de conducteur 0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Profondeur de montage 31 mm

Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2
Cat. 6, classe E, blinde selon ISO/CEI 11801
Cat. 6 selon TIA/EIA 568-B.2
Protection selon DIN EN 55022, classe E
Construction selon DIN EN 60603-7-3

Code couleur A et B selon EIA/TIA-568-B.2
Cat.6A iso, classe EA, blinde selon ISO/CEI 11801 A2
Protection selon DIN EN 55022, classe B
Construction selon DIN CEI 60603-7-51

 - oeillets extérieurs détachables sur le support pour les de si gns arrondis
 - boîtier moulé en zinc
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - avec connexion écran 360° et support de câble
 - avec sortie oblique à 45°
 - entrée de câble flexible
 - sans griffe d’écartement
 - convient pour PoE+
 - avec bornes LSA+

 - oeillets extérieurs détachables sur le support pour les de si gns arrondis
 - boîtier moulé en zinc
 - pour connecteur RJ11, RJ12 et RJ45
 - avec connexion écran 360° et support de câble
 - avec sortie oblique à 45°
 - entrée de câble flexible
 - sans griffe d’écartement
 - convient pour PoE+
 - avec bornes LSA+

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique RJ45 8/8 pôles blindée, cat.6e 10 4555 01

Exécution Emb. Réf.

Prise informatique RJ45 8/8 pôles blindée, cat.6A iso 10 4587

 - pour prise double cat. 6e et cat.6A iso
 - avec sortie oblique à 45°

Enjoliveurs pour prise informatique double

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
blanc polaire brillant 10 1409

noir brillant 10 1409 01

Berker Serie R.classic
blanc polaire brillant 10 1409 20 89

noir brillant 10 1409 20 45
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - technique de communication
Multimédia

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises audio

Prises pour haut-parleurs

 - avec bornes à ressort (à l’arrière avec bornes vis sables)

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire mat 10 4572 09

anthracite mat 10 4572 05

Tension nominale 60 V=
Section de conducteur max. 10 mm²

Prises pour haut-parleurs stéréo

Enjoliveurs avec découpe

 - avec bornes à ressort (à l’arrière avec bornes vis sables)

 - prédécoupés 

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire mat 10 4573 09

anthracite mat 10 4573 05

Tension nominale 60 V=
Section de conducteur max. 10 mm²

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
blanc polaire brillant, avec 2 ouvertures prédécoupées 10 1040

noir brillant, avec 2 ouvertures prédécoupées 10 1040 01

Berker Serie R.classic
blanc polaire brillant 10 1038 20 89

noir brillant 10 1038 20 45

Convient à Réf.
Prises pour haut-parleurs 4572 0 ..
Prises pour haut-parleurs stéréo 4573 0 ..
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - technique de communication
Prises de chargement USB

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Prises de chargement USB

Prises de chargement USB 230 V~ 3 A

Tension d’entrée 200 ... 240 V~
Tension de sortie 5 V= (± 5 %)
Fréquence 50/60 Hz
Courant de sortie par douille max. 3 A
Courant de sortie de l’exploitation des deux douilles max. 3 A
Puissance absorbée (veille) 150 mW
Section de conducteur (massif) max. 2,5 mm²
Profondeur de montage 32 mm

Pas de transmission de données possible !

 - pour enjoliveurs avec Ø 58 mm

 - pour le chargement de terminaux mobiles
 - avec 2 prises USB type A
 - protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fu sible électronique)
 - avec bornes à vis (doubles pour le câblage)

 - Bornes à vis 

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie R.classic / Serie 1930
blanc polaire mat 10 2602 19

anthracite mat 10 2602 15

Plaques de recouvrement 1 poste pour Ø 58 mm pour Serie 1930

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant, plastique 10 1382 09

noir brillant, plastique 10 1382 01

Pour la Serie 1930, il est nécessaire d'utiliser la plaque de recouvrement diam. 58 mm réf. 1382.. ci-dessous
Pour la Serie R.classic voir plaques de recouvrement page 9.115
Pour la Serie Glas, il est possible d'associer les réf. 260219, 1040 et 1091

Enjoliveurs avec découpe

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie R.classic / Serie 1930
blanc polaire brillant   10 1038 20 89

noir brillant 10 1038 20 45
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic
Accessoires

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Sortie de câble

Accessoires de montage

Sortie de câble avec faible profondeur d’encastrement

Entretoises

 - peu encombrant, p. ex. pour relais
 - sans bornier
 - pour câbles Ø max. 9 mm
 - avec serre-câble

Pour la combinaison de plusieurs mécanismes des séries 1930, R.classic et Glas en exécution simple  
des plaques de recouvrement (entraxe 91 mm).

 - pour l'association des boîtes d'encastrement Helia

Exécution Emb. Réf.

Sortie de câble avec faible profondeur d’encastrement 10 4468

Exécution Emb. Réf.

rouge 100 1887

Convient à
Enjoliveur pour sortie de câble

Enjoliveurs pour sortie de câble

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
blanc polaire brillant 10 1037

noir brillant 10 1037 01

Berker Serie R.classic
blanc polaire brillant 10 1019 20 89

noir brillant 10 1019 20 45

Convient à
Sortie de câble avec faible profondeur d’en cas tre ment

Griffes longues (remplacent les griffes standards)

Rallonge de 15 mm
Convient pour la génération de prises de cou rant à partir de 2011.
Ne convient pas pour les modules d’interrupteurs.

Exécution Emb. Réf.

Set de 20 griffes 1 1914
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic
Accessoires

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Caches-trou

 - sans griffe d’écartement

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
blanc polaire brillant 20 1009 20

noir brillant 20 1009 21

Berker Serie R.classic
blanc polaire brillant 20 1009 20 79

noir brillant 20 1009 20 35

Caches-trou

 - avec griffes d’écartement

Exécution Emb. Réf.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
blanc polaire brillant 10 6710 09 20

noir brillant 10 6710 09 21
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Plaques de recouvrement  
Series 1930 / Glas / R.classic

Serie 1930
 - Surfaces disponibles en blanc polaire brillant et noir brillant.
 - Série unique inspirée par Bauhaus pour les bâtiments intemporels et classiques.

Serie Glas
 - S’adapte aussi bien aux maisons anciennes que modernes.
 - S‘intègre dans une architecture moderne et classique.
 - Plaque de recouvrement en véritable verre transparent.

Serie R.classic
 - Version moderne améliorée de la Serie Berker 1930.
 - Matériau de surface haut de gamme en PVC blanc polaire/noir, verre,        
aluminium ou acier inoxydable (épaisseur 3 mm).
 - Support de base en PVC, épaisseur 7 mm.
 - Interrupteur sans enjoliveur.
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Serie 1930 9.112

Serie Glas 9.114

Serie R.classic 9.115

14 Page
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Berker Serie 1930
Plaques de recouvrement en PVC et en porcelaine

Plaques de recouvrement en porcelaine Serie 1930

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant 1 1381 69

noir brillant 1 1381 65

Plaques de recouvrement, porcelaine

Pour l’intégration d’autres fonctionnalités (p. ex. prise de cou rant, variateur avec enjoliveur rotatif, etc.),  
le cadre en porcelaine se combine avec tous les modules cen traux de la gamme de produits 1930 en matière plas tique.

Attention ! En cas de combinaison, il convient d’utiliser l’entretoise pour boîtes d’encastrement Helia (réf. 1887).

 - en porcelaine
 - pour montage isolé

 X voir page 9.132

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Plaques de recouvrement en PVC Serie 1930

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant 10 1381 09

noir brillant 10 1381 01

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant 10 1381 59

noir brillant 10 1381 51

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant 10 1381 49

noir brillant 10 1381 41

Plaques de recouvrement 1 poste, pvc
Attention ! En cas de combinaison, il convient d’utiliser l’entretoise pour boîtes d’encastrement Helia (réf. 1887).

 - pour montage isolé

Plaques de recouvrement centrales, pvc
Les combinaisons ne doivent être installées que dans les boîtes combinées simples.

 - pour montage isolé

Plaques de recouvrement terminales, pvc
Les combinaisons ne doivent être installées que dans les boîtes combinées simples.

 - pour montage isolé

En raison du diamètre du cadre de recouvrement, il est essentiel de positionner la boîte encastrée universelle avec pré ci sion.

 X voir page 9.132

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant 2 1381 29

noir brillant 2 1381 21

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant 2 1381 39

noir brillant 2 1381 31

Plaques de recouvrement 2 postes, pvc

 - pour montage vertical ou horizontal

Plaques de recouvrement 3 postes, pvc

 - pour montage vertical ou horizontal

En option Réf. Page
Entretoises 1887 9.108

En option Réf. Page
Entretoises 1887 9.108
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Berker Serie 1930
Boîtiers en saillie / Accessoires

Boîtiers en saillie Serie 1930

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant 10 1001 09

noir brillant 10 1001 01

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire 10 1331 19

noir 10 1331 11

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire 10 1813 09

noir 10 1813 05

Boîtiers 1 poste en saillie

Plaques de fond 1 poste, auto-extinguible
 - avec inscription
 - pour le montage sur une surface inflammable

 - profondeur de montage 33,5 mm
 - entrées de câbles et de goulottes

Accessoires Serie 1930

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire 1 1823 09

noir 1 1823 05

Connecteurs pour combinaisons multiples
 - pour combinaison de plusieurs appareils en saillie

Entrées de câble et de goulotte
Également adapté aux cadres et boîtiers en saillie du pro gramme encastré.

 - pour câble ou goulotte 15 x 15 mm

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire 10 1817 09

noir 10 1817 05

Entrées de tube

 - pour tubes avec manchon Ø 20,5 mm (PG 13,5) et M20
 - pour tubes Ø 15,2 mm (PG 9) et M16

Distance du mur au centre du tube 16 mm

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Exécution Emb. Réf.

blanc polaire brillant, plastique 10 1382 09

noir brillant, plastique 10 1382 01

Plaques de recouvrement 1 poste pour Ø 58 mm

 - pour enjoliveurs avec Ø 58 mm

En option Réf.
Plaque de fond 1 poste, auto-extinguible 1331 1 ..

En option Réf.
Plaques de recouvrement 1 poste en saillie 1001 0 ..

Convient à Réf.
Cadres 1 poste en saillie 1001 0 ..

Convient à Réf.
Cadres 1 poste en saillie 1001 0 ..

Convient à Réf.
Cadres 1 poste en saillie 1001 0 ..
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Berker Serie Glas
Plaques de recouvrement

Plaques de recouvrement en verre Serie Glas

Exécution Emb. Réf.

verre blanc mat 10 1091

Exécution Emb. Réf.

verre blanc mat 10 1093 00

Exécution Emb. Réf.

verre blanc mat 10 1092 00

Exécution Emb. Réf.

verre blanc mat 2 1102

Plaque de recouvrement 1 poste
Attention ! En cas de combinaison, il convient d’utiliser l’entretoise pour boîtes d’encastrement Helia (réf. 1887).

 - pour montage isolé
 - avec support plastique blanc polaire

Plaque de recouvrement centrale
Les combinaisons ne doivent être installées que dans les boîtes combinées simples.

 - pour montage associé
 - avec support plastique blanc polaire

Plaque de recouvrement terminale
Les combinaisons ne doivent être installées que dans les boîtes combinées simples.

 - pour montage associé
 - avec support plastique blanc polaire

Plaque de recouvrement 2 postes

 - pour montage vertical ou horizontal
 - avec support plastique blanc polaire

En raison du diamètre du cadre de recouvrement, il est essentiel de positionner la boîte encastrée universelle avec pré ci sion.

 X voir page 9.132

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

En option Réf. Page
Entretoises 1887 9.108
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Berker Serie R.classic
Plaques de recouvrement

Plaques de recouvrement Serie R.classic

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 20 89

à 2 postes 2 1012 20 89

à 3 postes 2 1013 20 89

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 20 45

à 2 postes 2 1012 20 45

à 3 postes 2 1013 20 45

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 20 74

à 2 postes 10 1012 20 74

à 3 postes 10 1013 20 74

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 20 84

à 2 postes 10 1012 20 84

à 3 postes 10 1013 20 84

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 20 14

à 2 postes 10 1012 20 14

à 3 postes 10 1013 20 14

blanc polaire brillant

 - matière plastique

noir brillant

 - matière plastique

alu/blanc polaire

 - métal / aluminium anodisé

alu/noir

 - métal / aluminium anodisé

acier inoxydable/blanc polaire

 - métal

 X voir page 9.132

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Berker Serie R.classic
Plaques de recouvrement

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 20 04

à 2 postes 10 1012 20 04

à 3 postes 10 1013 20 04

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 20 09

à 2 postes 5 1012 20 09

à 3 postes 5 1013 20 09

Exécution Emb. Réf.

à 1 poste 10 1011 20 16

à 2 postes 5 1012 20 16

à 3 postes 5 1013 20 16

acier inoxydable/noir

 - métal

verre blanc polaire

 - verre

verre noir

 - verre

 X voir page 9.132

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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 9.118

Derrière son apparence élégante et puriste se cache une 
richesse insoupçonnée de possibilités techniques : Berker TS 
permet non seulement de commander plusieurs sources de 
lumière, mais également des systèmes domotiques intelligents.

Serie TS
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Plaques de recouvrement TS

Plaques de recouvrement en verre plat

Plaques de recouvrement en verre avec facettes

Boutons-poussoirs, contact normalement ouvert

Dimensions (L x H x P) 86 x 160 x 5 mm
Longueur de vis 25 mm

Dimensions (L x H x P) 86 x 160 x 5 mm
Longueur de vis 25 mm

Tension nominale 24 V
Courant de commutation 1,5 A
Température de service -20 ... +60 °C
Profondeur de montage 13 mm

 - verre, fond peint en blanc polaire
 - avec 2 vis de sécurité M3,5 x 25 mm chromées, do rées ou en acier inoxydable pour protection de dé mon tage
 - avec tournevis
 - pour montage vertical ou horizontal

 - verre transparent avec bord biseauté
 - avec support plastique blanc polaire
 - avec 2 vis de sécurité M3,5 x 25 mm chromées, do rées ou en acier inoxydable pour protection de dé mon tage
 - avec tournevis
 - pour montage vertical ou horizontal

Convient pour le raccordement via des interfaces sys tème sur des installations domotiques.
À utiliser comme alternative à la commande de relais.
Uniquement pour très basses tensions !

 - laiton plaqué
 - avec bornes à ressort

Exécution Emb. Réf.

verre, à 1 poste 1 1391

verre, à 2 postes 1 1392

verre, à 4 postes 1 1394

Exécution Emb. Réf.

verre, à 1 poste 1 1311

verre, à 2 postes 1 1321

verre, à 4 postes 1 1341

verre, à 6 postes 1 1366

verre, à 8 postes 1 1388

Exécution Emb. Réf.

chrome brillant, laiton galvanisé 10 1811 10

or brillant, 24 carats, galvanisé 10 1811 12

acier inoxydable, nickel brossé 10 1811 13

Convient à Réf. Page
Boutons-poussoirs, contact NO 1811.. 9.119
Boites d'encastrement 1809 9.120

En option
2 vis de sécurité M3,5 x 50 mm 1895 1 .. 9.120

Convient à Réf. Page
Boutons-poussoirs, contact NO 1811.. 9.119
Boites d'encastrement 1809 9.120

En option
2 vis de sécurité M3,5 x 50 mm 1895 1 .. 9.120

Berker Serie TS
Plaques de recouvrement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

 X voir page 9.131
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Berker Serie TS
Accessoires

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Accessoires

Boîtes d’encastrement

2 vis de sécurité M3,5 x 50 mm

 X voir page 9.131

 - matière plastique

 - laiton plaqué
 - 2 pièces pour fixation dans des boîtes plus profondes

Exécution Emb. Réf.

Boîte d'encastrement 50 1809

Boîte d'encastrement pour montage dans paroi creuse 50 1824

Convient à Page
Plaque de recouvrement en verre 9.119
Plaque de recouvrement en verre avec fa cettes 9.119

Exécution Emb. Réf.

chrome brillant, laiton galvanisé 1 1895 10

or brillant, 24 carats, galvanisé 1 1895 12

acier inoxydable, nickel brossé 1 1895 13
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 9.122

De plus en plus d’individus suivent la mode 
au jour le jour dans le but de se démarquer 
du reste de la société. Berker Manufacture 
est dédié à ces personnes. 
Nous fabriquons ici des interrupteurs uniques 
conjuguant hautes technologies et travail 
artisanal. Nombre d’entre eux sont fabriqués 
en collaboration avec des architectes et 
des bureaux d’études pour des projets 
spécifiques, tandis que d’autres sortent 
tout droit de l’imagination des clients qui 
cherchent un produit qu’on ne trouve nulle 
part ailleurs…

Berker 
Manufacture
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Berker a été fondée en 1919 sous l’appellation "usine spéciale 
pour appareillage électrotechnique". Notre nom originel laissait 
déjà entrevoir la possibilité de développer des solutions spéciales 
pour nos clients. Et c’est toujours le cas aujourd’hui. 
Chez Berker Manufacture, nous adaptons les produits de notre 
programme d’appareillage grâce à de nombreux traitements 
uniques et spécifiques.

Des interrupteurs 
exclusifs pour des 
projets uniques

Berker TS, 
laiton brun

Berker TS,  
noir

Berker TS,  
verre noir, avec prise  
de courant

Berker B.7, 
laiton brun

Berker B.IQ,  
avec symboles sérigraphiés  
au laser

Berker TS,  
verre blanc avec prises  
de courant
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Guide technique
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288288

Eclairage des interrupteurs

Pour les interrupteurs/ poussoirs lumineux 
des programmes S.1/B.3/B.7, Q.1/Q.3,
K.1/K.5, R.1/R.3 des modules lampe 
incandescence/ néon sont disponibles.
Les interrupteurs autoéclairants ne sont pas 
seulement une aide à l'orientation. 
Lorsqu'ils sont réglés en interrupteurs de 
contrôle, ils signalent les consommateurs 
allumés. Ils jouent donc aussi un rôle 
important pour le contrôle de la 
consommation d'énergie et la sécurité.  

Les modules lampes néon des interrupteurs 
du programme Berker sont facilement 
installables après coup sans dépense 
supplémentaire et garantissent l'effet 
autoéclairant.

Languette de contact 
amovible.
(pour l'utilisation voir les 
schémas électriques).

Mise hors circuit 
Contrôle
avec interrupteur va-et-vient 
(la lampe néon est allumée quand le 
commutateur est « ouvert »)

Mise hors circuit 
Eclairage
avec interrupteur va-et-vient
(la lampe néon est allumée en position 
« fermée » du commutateur)

Mise hors circuit 
Eclairage permanent
avec interrupteur va-et-vient
(la lampe néon reste toujours allumée)

Taille des outils pour produits 
BERKER à fixation avec vis à tête 
cruciforme combi :
- embouts cruciformes,
  types : Pozidriv® taille 1.
- tournevis cruciformes : 
  types : Pozidriv® taille 1.
- tournevis à fente :
  type : taille de lame 0,8 mm. 

Vis de contact :
- embouts cruciformes,
  types : Pozidriv® taille 2.
- tournevis cruciformes :
  types : Pozidriv® taille 2.
- tournevis à fente :
  type : taille de lame 1 mm.
En cas d'utilisation d'une visseuse 
électrique avec vitesse 1 et réglage 
0,5 Nm. 

Vue avant

Vue arrièreVue arrière

Vue avant Vue avant

Interrupteur S.1/B.3/B.7 
avec lentille rouge pour 
interrupteurs éclairés ou 
interrupteurs de contrôle.

Vue arrière

Retirer la languette de contact 
amovible sur le module lampe néon Retirer la languette de contact 

amovible sur le module lampe néon

ECLAIRAGE DES INTERRUPTEURS

Insérer ici. 
Le module lampe néon est 
le même pour les 
interrupteurs éclairés et les 
interrupteurs de contrôle.

Le module lampe néon peut 
être ajusté et remplacé par 
l'avant sans démontage de 
l'interrupteur.

Pour l'interrupteur d'éclairage double dans les programmes S.1/B.3/B.7, K.1/K.5 le module à LED avec borne N est disponible. 
Utilisé comme fiche de contrôle, il indique les consommateurs activés. Enfin, il sert également au contrôle de l'énergie et à la sécurité.

Fiches de contrôle montées
en série

Interrupteur double
3035

Montage en série Contrôle
(module de série LED
1680 allumé par série 
lorsque « Marche » est 
activé)

Enclencher le module de série 
LED par l'arrière.

Borne N Ressort de contact pour 
montage par 
enclenchement simple.

Fiche de contrôle de l'interrupteur double

Eclairage des interrupteurs

rouge
L

3036 1
1

m
m

L
N

rouge

3036

L
N

rouge

3036

L
N

rouge L
3036  11m

m

L
N

rouge L
3036  11m

m

L
N

rouge

3036

L
N

rouge

3035
rouge

L
N

3035
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Interrupteurs/poussoirs

Interrupteur double Minuterie 
mécanique

Interrupteur va-et-vient

Coupure bipolaireCommutation 
en série

Commutation en série - 
éclairage permanent 
(Le module lampe néon, par ex. 
1675, est allumé en permanence)
       Retirer la languette de contact 
       amovible sur le module lampe néon.

INTERRUPTEURS/POUSSOIRS

Commutation va-et-vient  - 
éclairage 
(Le module lampe néon, 
par ex. 1675, est allumé en 
position " arrêt ")

Commutation va-et-vient Commutation va-et-vient  - contrôle 
(le module lampe néon, par ex. 1675, 
est allumé en position " marche ")
       Retirer la languette de contact 
       amovible sur le module lampe 
       néon.

Commutation va-et-vient  
économique
Avantage : la phase et le fil de la 
 lampe sont compris dans 
 chaque boîtier d'interrupteur

Commutation va-et-vient  avec interrupteur 
double va-et-vient  
comprenant le module lampe néon 160002 
(le module lampe néon de l'interrupteur 2 directions 
double ne s'allume que lorsque la commutation droite 
est coupée)

Interrupteur double va-et-vient 

Permutateur

InversionCommutation double va-et-vient - éclairage 
par le module lampe néon 160002 (qui n'est allumé 
que lorsque la commutation gauche est coupée)

Commutation double va-et-vient Inversion - éclairage par le module lampe néon 1675
(le module lampe néon est allumé en position « arrêt »)

Poussoir

Poussoir (NO) Poussoir (NO) - éclairage
Avec l'éclairage, le nombre de 
poussoirs pouvant être montés
en parallèle est limité ou le conducteur 
neutre doit être tiré en même temps.

Poussoir (NO) - éclairage permanent 
       Retirer la languette de contact 
       amovible sur le module lampe néon.
       Il est possible de monter en parallèle 
       autant de poussoirs que nécessaire. 
       Le conducteur neutre doit être tiré en 
       même temps.

Poussoir (NO) - contrôle
       Retirer la languette de contact 
       amovible sur le module lampe 
       néon.

NF
NO

Poussoir (inverseur)

Nombre maximal de lampes à fluorescence pouvant être commutées.

Puissance de coupure pour les interrupteurs 10 AX 40 W 65 W
Non compensée cos f ~ 0,5   23   15
Compensée cos f = 0,8   29   18
Compensée cos f ~ 1   34   22
Commutation duo   38   28
Compensation parallèle    8    5

Puissance de coupure pour les interrupteurs 16 AX 40 W 65 W
Non compensée cos f ~ 0,5   33   21
Compensée cos f = 0,8   46   28
Compensée cos f ~ 1   51   33
Commutation duo   57   42
Compensation parallèle   12    7

En cas de raccordement 
de lampes à économie 
d'énergie et de ballasts 
électroniques, tenir compte 
des courants d'appel élevés.
Vérifier la compatibilité des 
appareils avant leur utilisation. 
Le cas échéant, utiliser des 
limiteurs de courant d'appel.

Coupure bipolaire, 10 AX

Coupure
bipolaire

Coupure bipolaire
éclairage permanent
(Le module lampe néon 
1675 reste toujours 
allumé)

Coupure
bipolaire - contrôle
(Le module lampe 
néon, par ex. 1675, 
est allumé en 
position « marche »)

2040
2041

L
N

Coupure unipolaire avec interrupteur va-et-vient

Coupure - éclairage permanent
(Le module lampe néon, par 
ex. 1675, est allumé en permanence)
       Retirer la languette de contact 
       amovible sur le module lampe néon.

Coupure 
unipolaire

Coupure - contrôle
(Le module lampe néon, 
par ex. 1675, est allumé 
en position « marche »)
      Retirer la languette de 
      contact amovible sur le 
      module lampe néon.

Coupure - éclairage
(Le module lampe néon, 
par ex. 1675, est allumé 
en position « arrêt »)

Interrupteur/
Interrupteur à 
tirage (va-et-vient)
3036 / 3966

Interrupteur 
(bipolaire 16 AX)

Coupure bipolaire Coupure bipolaire
contrôle
(Le module lampe 
néon 160002 est allumé 
en position « marche »)

Coupure bipolaire
éclairage permanent
(Le module lampe néon 
160002 reste toujours allumé)

Coupure bipolaire, 16 AX

Montage en série Contrôle
(module de série LED
1680 allumé par série 
lorsque « Marche » est 
activé)

303212 303212303212

L
N

L
N

L
N

303212

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

rouge

3036
rouge
3036

rouge
3036

rouge

3036

rouge

Interrupteur 
(bipolaire 10 AX)
3032 

bleu

bleu

3032
bleu

bleu

3032
bleu

bleu

3032

rouge

rouge bleu

bleu rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

L L L
Interrupteur 
double
3035

rouge
3035

rouge

3035

rouge

N N N

rouge

3035

Interrupteur/
Interrupteur à 
tirette (va-et-vient)
3036 / 3966

3038083036 30363036 3036 3036 3036 3036 30363036 3036

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

rouge rouge rouge

rouge rouge rouge rouge rouge rouge rouge rouge

Interrupteur double 
va-et-vient
303808

Interrupteur 
(inverseur)
3037

303808 303808303808 303808 3037 30363036303630373036

L
N

L
N

L
N

L
N

rouge rouge rouge rouge

Poussoir 
(NO)

5031

Poussoir 
(inverseur)
5036

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

rouge
30365031503150315031

rouge

Sous réserve de modifications techniques
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INTERRUPTEURS/POUSSOIRS
INTERRUPTEUR CARTE D'HOTEL

Poussoir doublePoussoir

5035
rouge

NO 1
NO 2

rouge

Interrupteur double / double poussoir 
volets roulants

rouge

Interrupteur double volets roulants 
Double poussoir volets roulants

303520
503520

Interrupteur rotatif volets roulants unipolaire

rouge

Interrupteur rotatif volets roulants

503404

NO 1 (manette en bas à gauche)
NO 3 (manette en bas à droite)

NO 2 (manette en haut à gauche)
NO 4 (manette en haut à droite)

Double poussoir
de groupes (4 NO) 
avec borne 
d'entrée commune
503404

L
N

L
N

NO 1 en 
position
NO 1 en 
position

NO 2 en 
position
NO 2 en 
position

3841

L
N

L
N

M2

503404

Double poussoir de groupes, 4 contacts NO
utilisé en double poussoir volets roulants

Double poussoir de groupes utilisé en poussoir volets roulants

M1 M2
Double poussoir 
de groupes
(4 NO)
503404

Interrupteur double / 
double poussoir 
volets roulants
303520 / 503520

503503

rougerouge

NO
NO

L
N

rouge

rouge

Poussoir (2 NO) 
avec bornes 
d'entrée séparées
503503

Poussoir (2 NO) 
avec borne 
d'entrée 

5035

rouge

rouge
503203

rouge

rouge

NF

NO

L
N

Poussoir 
(1 NO et 1 NF) 
avec bornes 
d'entrée séparées
503203

Bouton-poussoir et voyant E10 Interrupteur 3 paliers

Bouton-poussoir (NO) éclairé
En cas d'utilisation de lampe incandes-
cence, le nombre de poussoirs pouvant 
être montés en parallèle est limité.

Bouton-poussoir (NO) de contrôle.
Interrupteur 3 paliers 
avec position neutre

Interrupteur 3 paliers 
sans position neutre

5101

L
N

3861

Position 3
Position 2
Position 1

L
N

3861

Position 1
Position 2
Position 3

L
N

5101

L
N

Voyant

5101

L
N

avec éclairage

NO 1

NO 2
NF 2

503808
NF 1

L
N

Poussoir 
(2 inverseurs) 
avec bornes 
d'entrée séparées
503808

L'interrupteur carte d'hôtel permet une économie d'énergie et la conservation de l'Hotelcard dans les hôtels ou ailleurs, par exemple sur le lieu de travail. Lors du retrait de l'Hotelcard, tous les consommateurs d'électricité encore 
inutilement allumés, comme l'éclairage (éventuellement après une durée de commutation), les circuits de sortie (par exemple pour une télévision), sont coupés du réseau. De plus, l'interrupteur carte d'hôtel commande une protection 
contre les surintensités. Lorsque l'Hotelcard est insérée, le contact se fait et la protection contre les surintensités branchée en aval allume les consommateurs d'électricité qui étaient éteints.  En outre, un signal peut être envoyé à la 
réception et la température de la pièce peut être abaissée.  L'éclairage de l'interrupteur carte d'hôtel garantit aussi une utilisation sûre dans l'obscurité.  En tant que mécanisme à encastrer, le mécanisme de poussoir de l'habillage de 
l'interrupteur carte d'hôtel art. nr. 505601 est utilisé avec un module lampe néon art. nr. 1675. Le module lampe néon brille lorsque l'Hotelcard n'est pas insérée. Mécanismes de poussoir 10 A pour habillage d'interrupteur carte d'hôtel 
sur demande. 

Interrupteur carte d'hôtel

Poussoir, va-et-vient pour carte d`hôtel
Le module lampe néon ne brille que 
lorsque la carte n'est pas insérée.

rouge
505601 Protection contre 

les surintensités 
L L1 L2 L3

N

L1
L2
L3
N

Vers les prises, 
lampes utilisées, etc.

rouge

Poussoir, va-et-vient 
pour carte d´hôtel
505601

Lorsque la carte est insérée,
la lumière d'orientation est éteinte.
Contact fermé.

La carte n'est pas insérée, 
la lumière d'orientation brille.
Contact ouvert.

Grand-Hotel
RAO

rot
505601

505601

rot rot
505601

505601
Grand-Hotel

RAO

B

Interrupteurs/poussoirs/interrupteurcarte d'hôtel

Sous réserve de modifications techniques
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VARIATION/TABLEAU DE SELECTION DES
VARIATEURS/COMMANDE DE VITESSE
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 le variateur à coupure de phase descendante pour commander la luminosité des :
lampes halogènes à bas voltage avec transformateurs électroniques, halogènes 
230 V et à incandescence. 

Il existe deux sortes de variateurs : 

 le variateur à coupure de phase montante pour commander la luminosité des : 
lampes à incandescence, lampes halogènes 230 V, lampes à fluorescence 26 mm 
et 38 mm et des lampes halogènes 12 V avec transformateur conventionnel.

Le variateur électronique s'allume lorsque la demi courbe sinusoïdale passe à 0 et 
s'éteint après une période de temps définie par l'utilisateur.  Au prochain point 0 
de la courbe, le variateur électronique libère à nouveau le passage du courant. Ce 
processus se répète à chaque demi courbe sinusoïdale, c'est à dire 100 fois par 
seconde (50 Hz). Au moment où le variateur électronique se verrouille, il n'y a plus 
d'énergie prélevée sur le réseau, ni décomptée.

U

t

              Type de variateur :

Type de charge :
Standard
Lampes à incandescence

Lampes halogènes 
230 V et à incandescence 

Lampes halogènes 12 V avec 
transformateurs à variateurs 
à enroulement 

Lampes halogènes 12 V avec 
transformateur électronique 
capacitif

Lampes halogènes 12 V avec 
transformateur électronique 
inductif

Lampes halogènes 12 V avec 
transformateur électronique 
inductif ou capacitif

Moteurs

Variateur standard 
à coupure en phase 

montante 

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Variateur à coupure 
en phase montante à 

bas voltage

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

L concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

L concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

L concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Variateur à coupure 
en phase montante

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

C concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

C concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Variateur 
universel

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

L concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

C concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

L concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

L, C concordent >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Commande
de vitesse

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

M concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

R

R

L

C

L

L,C

M

R R,L R,C R,L,C  M

µ

Economie d'énergie par variation

La commande de la luminosité des luminaires ne permet pas seulement de 
procurer une lumière agréable, elle augmente également la durée de vie des 
lampes. Déjà dans le domaine de la technique halogène à bas voltage, on peut, 
grâce à une faible intensité des lampes, obtenir différents éclairages, et l'utilisation 
d'un variateur apporte un confort supplémentaire. Un autre aspect important est 
celui de l'économie d'énergie puisque l'utilisation du variateur permet d'économiser 
beaucoup d'énergie et d'augmenter considérablement la durée de vie des 
luminaires (voir diagramme). Ceci permet d'économiser beaucoup d'argent. 

Durée de vie des lampes en fonction de la tension 

L = Durée de vie
 = Flux lumineux

P = Puissance
 = Rendement 
 lumineux
I = Alimentation de 
 lampe

Lampes halogènes 12 V
Lampes à incandescence
Lampes halogènes 230 V

Les variateurs universels enregistrent lors de la mise en service le type de charge et 
règlent automatiquement le principe de variation adéquat.

Une réduction de tension de 5% permet une durée de vie de 200% Au début de chaque demi courbe, le variateur bloque le courant vers la lampe. 
Il est isolant.  C'est seulement après un temps défini par l'utilisateur que le variateur 
s'ouvre à nouveau et que les lampes allumées sont alimentées. Au prochain point 0 de 
la courbe, le variateur bloque à nouveau le courant. Ce processus se répète à chaque 
demi courbe sinusoïdale, c'est à dire 100 fois par seconde (50 Hz). Au moment où le 
variateur se verrouille, il n'y a plus d'énergie prélevée sur le réseau, ni décomptée.

Représentation de la tension 
pendant la période de variation

Représentation de la tension 
pendant la période de variation 

Temps pendant lequel 
aucune énergie n'est 
prélevée sur le réseau 

Temps pendant lequel 
aucune énergie n'est 
prélevée sur le réseau 

Tableau de Selection des Variateurs

Indicateurs pour variateurs et interrupteurs électroniques (avec éléments de commutation semi-conducteurs) selon DIN EN 60669-1/A2 et VDE 0632 partie 1/A2.

Indicateurs pour commutateurs avec relais avec micro ouverture de contact selon DIN EN 60669-1/A2 et VDE 0632 partie 1/A2.

Commande de vitesse n° art. nr. 296801
Pour moteurs monophasés 230 V~ comme par ex.

moteurs à induction, à bague de déphasage ou universels 
0,1 A

2,7 A (2,3 A)
max. 2,7 A (max. 2,3 A)

Coupure de phase montante
silencieux

Déconnexion; reprise automatique après refroidissement 
T3,15H250

selon EN 55015
-20 à 25 °C

Bornes de connexion pour max. 2,5 mm2 ou2 x 1,5 mm2

Caractéristiques techniques
Moteurs

Charge minimale
Charge maximale
Courant moteur et courant à lamelles
Principe de régulation
Emission sonore
Protection contre la surchauffe
Fusible miniature
Antiparasitage
Température de service
Bornes de raccordement

Commande de 
vitesse

L

296801
Installation des
commandes 
de vitesse

M

Commande de 
vitesse

phase connectée dérégulée
par exemple pour commande à lamelle

 M
L
N

Mise hors circuit

Variation/tableau de selection des variateurs/commande de vitesse
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 le variateur à coupure de phase descendante pour commander la luminosité des :
lampes halogènes à bas voltage avec transformateurs électroniques, halogènes 
230 V et à incandescence. 

Il existe deux sortes de variateurs : 

 le variateur à coupure de phase montante pour commander la luminosité des : 
lampes à incandescence, lampes halogènes 230 V, lampes à fluorescence 26 mm 
et 38 mm et des lampes halogènes 12 V avec transformateur conventionnel.

Le variateur électronique s'allume lorsque la demi courbe sinusoïdale passe à 0 et 
s'éteint après une période de temps définie par l'utilisateur.  Au prochain point 0 
de la courbe, le variateur électronique libère à nouveau le passage du courant. Ce 
processus se répète à chaque demi courbe sinusoïdale, c'est à dire 100 fois par 
seconde (50 Hz). Au moment où le variateur électronique se verrouille, il n'y a plus 
d'énergie prélevée sur le réseau, ni décomptée.

U

t

              Type de variateur :

Type de charge :
Standard
Lampes à incandescence

Lampes halogènes 
230 V et à incandescence 

Lampes halogènes 12 V avec 
transformateurs à variateurs 
à enroulement 

Lampes halogènes 12 V avec 
transformateur électronique 
capacitif

Lampes halogènes 12 V avec 
transformateur électronique 
inductif

Lampes halogènes 12 V avec 
transformateur électronique 
inductif ou capacitif

Moteurs

Variateur standard 
à coupure en phase 

montante 

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Variateur à coupure 
en phase montante à 

bas voltage

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

L concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

L concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

L concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Variateur à coupure 
en phase montante

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

C concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

C concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Variateur 
universel

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

R concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

L concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

C concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

L concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

L, C concordent >
OK,

Combinaison
utilisable !

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Commande
de vitesse

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

Pas de
concordance >
Combinaison
inappropriée

M concorde >
OK,

Combinaison
utilisable !

R

R

L

C

L

L,C

M

R R,L R,C R,L,C  M

µ

Economie d'énergie par variation

La commande de la luminosité des luminaires ne permet pas seulement de 
procurer une lumière agréable, elle augmente également la durée de vie des 
lampes. Déjà dans le domaine de la technique halogène à bas voltage, on peut, 
grâce à une faible intensité des lampes, obtenir différents éclairages, et l'utilisation 
d'un variateur apporte un confort supplémentaire. Un autre aspect important est 
celui de l'économie d'énergie puisque l'utilisation du variateur permet d'économiser 
beaucoup d'énergie et d'augmenter considérablement la durée de vie des 
luminaires (voir diagramme). Ceci permet d'économiser beaucoup d'argent. 

Durée de vie des lampes en fonction de la tension 

L = Durée de vie
 = Flux lumineux

P = Puissance
 = Rendement 
 lumineux
I = Alimentation de 
 lampe

Lampes halogènes 12 V
Lampes à incandescence
Lampes halogènes 230 V

Les variateurs universels enregistrent lors de la mise en service le type de charge et 
règlent automatiquement le principe de variation adéquat.

Une réduction de tension de 5% permet une durée de vie de 200% Au début de chaque demi courbe, le variateur bloque le courant vers la lampe. 
Il est isolant.  C'est seulement après un temps défini par l'utilisateur que le variateur 
s'ouvre à nouveau et que les lampes allumées sont alimentées. Au prochain point 0 de 
la courbe, le variateur bloque à nouveau le courant. Ce processus se répète à chaque 
demi courbe sinusoïdale, c'est à dire 100 fois par seconde (50 Hz). Au moment où le 
variateur se verrouille, il n'y a plus d'énergie prélevée sur le réseau, ni décomptée.

Représentation de la tension 
pendant la période de variation

Représentation de la tension 
pendant la période de variation 

Temps pendant lequel 
aucune énergie n'est 
prélevée sur le réseau 

Temps pendant lequel 
aucune énergie n'est 
prélevée sur le réseau 

Tableau de Selection des Variateurs

Indicateurs pour variateurs et interrupteurs électroniques (avec éléments de commutation semi-conducteurs) selon DIN EN 60669-1/A2 et VDE 0632 partie 1/A2.

Indicateurs pour commutateurs avec relais avec micro ouverture de contact selon DIN EN 60669-1/A2 et VDE 0632 partie 1/A2.

Commande de vitesse n° art. nr. 296801
Pour moteurs monophasés 230 V~ comme par ex.

moteurs à induction, à bague de déphasage ou universels 
0,1 A

2,7 A (2,3 A)
max. 2,7 A (max. 2,3 A)

Coupure de phase montante
silencieux

Déconnexion; reprise automatique après refroidissement 
T3,15H250

selon EN 55015
-20 à 25 °C

Bornes de connexion pour max. 2,5 mm2 ou2 x 1,5 mm2

Caractéristiques techniques
Moteurs

Charge minimale
Charge maximale
Courant moteur et courant à lamelles
Principe de régulation
Emission sonore
Protection contre la surchauffe
Fusible miniature
Antiparasitage
Température de service
Bornes de raccordement

Commande de 
vitesse

L

296801
Installation des
commandes 
de vitesse

M

Commande de 
vitesse

phase connectée dérégulée
par exemple pour commande à lamelle

 M
L
N

Mise hors circuit

Variation/tableau de selection des variateurs/commande de vitesse
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292

VARIATEURS ROTATIFS/
VARIATEURS ROTATIF UNIVERSEL

art. nr. 2875
T 2,5 H 250

selon EN 55015
5 à 25 °C

Bornes de connexion pour max. 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm²

Variateur rotatif 600 W avec crantage progressif
Fusible miniature
Antiparasitage
Température de service
Bornes de raccordement

230 V, 50 Hz
Lampes halogènes 230 V et à incandescence 60-600 W

Charges combinées des types de charge spécifiés
Coupure de phase montante

Caractéristiques techniques
Tension nominale
Puissance de raccordement

Principe du variateur

Variateur rotatif avec crantage progressif pour lampes halogènes et à incandescence 230 V. 

Commutation 2 directions

R

Coupure unipolaire

LL

2875

N

LVariateur rotatif

L
N

rouge
3036

LL

2875
Variateur rotatif

Interrupteur 
va-et-vient

L

N

L
N

Inversion

3037

rouge

3036

LL

2875
Variateur rotatif

Interrupteur 
va-et-vientInverseur

N

L

L
N

Variateur rotatif 1000 W avec crantage progressif pour lampes halogènes et à incandescence 230 V. 

Commutation 2 directions Inversion

230/240 V, 50 Hz
Lampes halogènes 230 V et à incandescence100-1000 W 

Charges combinées des types de charge spécifiés 
Coupure de phase descendante

Caractéristiques techniques
Tension nominale
Puissance de raccordement
 
Principe du variateur

Variateur rotatif avec crantage progressif
Protection contre les courts-circuits

Protection contre les surcharges
Antiparasitage
Température de service
Bornes de raccordement 

art. nr. 2885
Coupure avec redémarrage automatique

Fusible électronique (sans remplacement)
grâce à la régulation de puissance

selon EN 55015
5 à 25 °C

Bornes à vis 0,75 à 4 mm2

R

Coupure unipolaire

2885

L L

N

L

Variateur rotatif

L
N

2885

L L

rouge
3036

Variateur rotatif
Interrupteur 
va-et-vient

L

N

L
N

2885

L L

3037

rouge

3036
Variateur rotatif

Interrupteur 
va-et-vientInverseur

N

L

L
N

Caractéristiques techniques
Tension nominale
Puissance de 
raccordement

Puissance absorbée
Principe du variateur

230 V, 50/60 Hz
lampes à incandescence et 230 V lampes halogènes 50-420 W (charge 

ohmique, coupure de phase descendante) transformateurs Tronic 50-420 W 
(charge capacitive, coupure de phase descendante) ou transformateurs 

conventionnels 50-420 VA, chargés avec au moins 85 % de la charge nominale 
la puissance totale y compris la charge dissipée du transfo ne doit pas dépasser 
420 VA (charge inductive, coupure de phase montante) combinaison des types 

de charges spécifiés, ne pas combiner charges capacitives et inductives !
env. 0,5 W

coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge

Variateur rotatif universel avec crantage progressif
Activation
Emission sonore
Protection contre les courts-circuits

Protection contre les surcharges
Antiparasitage
Température de service
Bornes de raccordement

art. nr. 286110
démarrage progressif ménageant les lampes 

très silencieux
coupure avec redémarrage automatique
fusible électronique (sans remplacement)

grâce à la régulation de puissance
selon EN 55015

5 à 25 °C 
bornes de connexion pour max. 2,5 mm2 ou 2 x 1,5 mm2

Variateur rotatif universel avec crantage progressif et entrée auxiliaire

LS

286110

Mise hors circuit

Variateur rotatif
universel

ohmique/ind.

N
L

ohmique/cap.

o
u N

L

En cas de combinaison de charges inductives, 
la part des charges ohmiques ne doit pas 
dépasser 50 % !

R,L,CL
N

Variateurs/variateurs rotatifs

Sous réserve de modifications techniques

 
Variateurs/variateurs rotatifs
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VARIATEURS ROTATIFS/
VARIATEURS ROTATIF UNIVERSEL

art. nr. 2875
T 2,5 H 250

selon EN 55015
5 à 25 °C

Bornes de connexion pour max. 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm²

Variateur rotatif 600 W avec crantage progressif
Fusible miniature
Antiparasitage
Température de service
Bornes de raccordement

230 V, 50 Hz
Lampes halogènes 230 V et à incandescence 60-600 W

Charges combinées des types de charge spécifiés
Coupure de phase montante

Caractéristiques techniques
Tension nominale
Puissance de raccordement

Principe du variateur

Variateur rotatif avec crantage progressif pour lampes halogènes et à incandescence 230 V. 

Commutation 2 directions

R

Coupure unipolaire

LL

2875

N

LVariateur rotatif

L
N

rouge
3036

LL

2875
Variateur rotatif

Interrupteur 
va-et-vient

L

N

L
N

Inversion

3037

rouge

3036

LL

2875
Variateur rotatif

Interrupteur 
va-et-vientInverseur

N

L

L
N

Variateur rotatif 1000 W avec crantage progressif pour lampes halogènes et à incandescence 230 V. 

Commutation 2 directions Inversion

230/240 V, 50 Hz
Lampes halogènes 230 V et à incandescence100-1000 W 

Charges combinées des types de charge spécifiés 
Coupure de phase descendante

Caractéristiques techniques
Tension nominale
Puissance de raccordement
 
Principe du variateur

Variateur rotatif avec crantage progressif
Protection contre les courts-circuits

Protection contre les surcharges
Antiparasitage
Température de service
Bornes de raccordement 

art. nr. 2885
Coupure avec redémarrage automatique

Fusible électronique (sans remplacement)
grâce à la régulation de puissance

selon EN 55015
5 à 25 °C

Bornes à vis 0,75 à 4 mm2

R

Coupure unipolaire

2885

L L

N

L

Variateur rotatif

L
N

2885

L L

rouge
3036

Variateur rotatif
Interrupteur 
va-et-vient

L

N

L
N

2885

L L

3037

rouge

3036
Variateur rotatif

Interrupteur 
va-et-vientInverseur

N

L

L
N

Caractéristiques techniques
Tension nominale
Puissance de 
raccordement

Puissance absorbée
Principe du variateur

230 V, 50/60 Hz
lampes à incandescence et 230 V lampes halogènes 50-420 W (charge 

ohmique, coupure de phase descendante) transformateurs Tronic 50-420 W 
(charge capacitive, coupure de phase descendante) ou transformateurs 

conventionnels 50-420 VA, chargés avec au moins 85 % de la charge nominale 
la puissance totale y compris la charge dissipée du transfo ne doit pas dépasser 
420 VA (charge inductive, coupure de phase montante) combinaison des types 

de charges spécifiés, ne pas combiner charges capacitives et inductives !
env. 0,5 W

coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge

Variateur rotatif universel avec crantage progressif
Activation
Emission sonore
Protection contre les courts-circuits

Protection contre les surcharges
Antiparasitage
Température de service
Bornes de raccordement

art. nr. 286110
démarrage progressif ménageant les lampes 

très silencieux
coupure avec redémarrage automatique
fusible électronique (sans remplacement)

grâce à la régulation de puissance
selon EN 55015

5 à 25 °C 
bornes de connexion pour max. 2,5 mm2 ou 2 x 1,5 mm2

Variateur rotatif universel avec crantage progressif et entrée auxiliaire

LS

286110

Mise hors circuit

Variateur rotatif
universel

ohmique/ind.

N
L

ohmique/cap.

o
u N

L

En cas de combinaison de charges inductives, 
la part des charges ohmiques ne doit pas 
dépasser 50 % !

R,L,CL
N

Variateurs/variateurs rotatifs



 9.129

A
p

p
ar

ei
lla

ge
 

m
ur

al
 B

er
ke

r

297

Dessins et cotes / Berker S.1/B.3/B.7

BERKER B.3

BERKER B.7

BERKER S.1

52

56

80
,5

14,8

11,7

9,5

Bascule

71
151,5

80
,5

56

90,7

81
,1

52

9,
5

R
19

0

14,8
9,5

11,7

Bascule

152,1
71

90
,7

9,5

R190

13,85
9,5

11
1,

1

91

13
7,

1

55,4

27
,6

5

56

52

90

95

90

4 6,
5

85

9,6
14,8

11,7

Bascule

95

161
71

95
55,4

14
6

27
,6

5
11

1,
1

14
1

9,6
13,85

DESSINS ET COTES /
BERKER S.1/B.3/B.7

3 postes L = 223 mm
4 postes L = 294 mm
5 postes L = 365 mm

3 postes L = 223,1 mm
4 postes L = 294,1 mm
5 postes L = 365,1 mm

3 postes L = 232 mm
4 postes L = 303 mm
5 postes L = 384 mm

80,5
55,4

13
6,

5
11

1,
1

18
,1

27
,6

5

9,5
13,85

Sous réserve de modifications techniques

Dessins et cotes / Berker S.1
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DESSINS ET COTES 
BERKER Q.1/Q.3/BERKER K.1/K.5

BERKER K.1/K.5

52
71,5

56
,5

87

80
,5

9,9

Touche

14,3 158
71

15
1,

5
71

70,5
87

27
,6

5
11

1,
1

13
6,

3
9,9

14,353 postes horizontales L = 229 mm
4 postes horizontales L = 300 mm
5 postes horizontales L = 371 mm

3 postes verticales L = 222,5 mm
4 postes verticales L = 293,5 mm
5 postes verticales L = 364,5 mm

BERKER Q.1

3 postes L = 222,5 mm
4 postes L = 293,5 mm
5 postes L = 364,5 mm

52
59,3
80,5

1,6

9,9
14,6

Touche

71
151,5

80
,5

BERKER Q.3

3 postes L = 222,5 mm
4 postes L = 293,5 mm
5 postes L = 364,5 mm

52
59,3
80,75

1,6

9,9
14,6

Touche

71
151,5

80
,7

5

Dessins et cotes / Berker Q.1/Q.3/Berker K.1/K.5

 
Dessins et cotes / Berker Q.1/Q.3/Berker K.1/K.5

Sous réserve de modifications techniques
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299

Dessins et cotes / Berker R.1/R.3

BERKER R.1

BERKER R.3

Plastique Inox, aluminium, verre

Plastique Inox, aluminium, verre

71

151,7

3 postes L = 222,7 mm
4 postes L = 293,7 mm
5 postes L = 364,7 mm

80,7

Touche

Ø 52

Touche

Ø
 5

8,
8

9
,9

14,6

9,9 71

152,2

3 postes L = 223,2 mm
4 postes L = 294,2 mm
5 postes L = 365,2 mm

81,2

Ø 52

Décor

Ø
 5

8,
8

9
,9

14,5

9,9

3

ToucheTouche

71

151,75

3 postes L = 222,7 mm
4 postes L = 293,7 mm
5 postes L = 364,7 mm

80,75

Ø 52

Ø
 5

8,
8

9
,9

14,5

9,9

Décor

71

152,2 

3 postes L = 223,2 mm
4 postes L = 294,2 mm
5 postes L = 365,2 mm

81,2

Ø 52

Ø
 5

8,
8

9
,9

14,5

9,9

3

1
4

7
,3

1
2

6

7
1

56
60

74,3
5 10

3
17
6

1
5

2

81
60

BERKER R.1 - TOUCH-SENSOR AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE

2
7

1
5

2

81
60

9
3

3
7

3
1

BERKER R.1 - TOUCH-SENSOR

1 voie 2 voies 3 voies 4 voies

2 voies avec afficheur 3 voies avec afficheur
Boîte pour cloison creuse, ovale

art. nr. 1824

Boîtes d'encastrement

Boîte d'encastrement 
art. nr. 1809

47,5

13
9

68

12
0,

35
71

R35,5

68,5

12
0,

35
71

R34,25

41,7

13
3

DESSINS ET COTES
BERKER R.1/R.3

299

Dessins et cotes / Berker R.1/R.3

BERKER R.1

BERKER R.3

Plastique Inox, aluminium, verre

Plastique Inox, aluminium, verre

71

151,7

3 postes L = 222,7 mm
4 postes L = 293,7 mm
5 postes L = 364,7 mm

80,7

Touche

Ø 52

Touche

Ø
 5

8,
8

9
,9

14,6

9,9 71

152,2

3 postes L = 223,2 mm
4 postes L = 294,2 mm
5 postes L = 365,2 mm

81,2

Ø 52

Décor

Ø
 5

8,
8

9
,9

14,5

9,9

3

ToucheTouche

71

151,75

3 postes L = 222,7 mm
4 postes L = 293,7 mm
5 postes L = 364,7 mm

80,75

Ø 52

Ø
 5

8,
8

9
,9

14,5

9,9

Décor

71

152,2 

3 postes L = 223,2 mm
4 postes L = 294,2 mm
5 postes L = 365,2 mm

81,2

Ø 52

Ø
 5

8,
8

9
,9

14,5

9,9

3

1
4

7
,3

1
2

6

7
1

56
60

74,3
5 10

3
17
6

1
5

2

81
60

BERKER R.1 - TOUCH-SENSOR AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE

2
7

1
5

2

81
60

9
3

3
7

3
1

BERKER R.1 - TOUCH-SENSOR

1 voie 2 voies 3 voies 4 voies

2 voies avec afficheur 3 voies avec afficheur
Boîte pour cloison creuse, ovale

art. nr. 1824

Boîtes d'encastrement

Boîte d'encastrement 
art. nr. 1809

47,5

13
9

68

12
0,

35
71

R35,5

68,5

12
0,

35
71

R34,25

41,7

13
3

DESSINS ET COTES
BERKER R.1/R.3

Dessins et cotes / Berker R.1/R.3/TS

Sous réserve de modifications techniques

300

Dessins et cotes / Berker R.3 - Touch Sensor/Berker TS

BERKER R.3 - TOUCH SENSOR

1
4

7
,3

1
2

6

7
1

56
60

74,3
5 10

3
1

7
6

1
5

2

81
60

Installation avec adapteur

Boîte pour cloison creuse, ovale
art. nr. 1824

Boîtes d'encastrement

Boîte d'encastrement, ovale  
art. nr. 1809

47,5

13
9

68
12

0,
35

71

R35,5

68,5

12
0,

35
71

R34,25

41,7

13
3

BERKER TS

Plaque en verre 1-voie

Boîte pour cloison creuse, ovale
art. nr. 1824

Boîtes d'encastrement 

Boîte d'encastrement, ovale   
art. nr. 1809

Plaque en verre 1 voie Plaque en verre 2 voies Plaque en verre 4 voies

86
64

13
8

12
0,

6

16
0

9

5
7

Plaque en verre 2 voies

43
,4

Plaque en verre 6 voies

65
,8

26

Plaque en verre 8 voies

26 78

26

Plaque en verre 4 voies

26 78

86

12
0,

6
16

0

43
,4

26 78

47,5

13
9

68

12
0,

35
71

R35,5

68,5

12
0,

35
71

R34,25

41,7

13
3

2
7

1
5

2

81
60

9
3

3
7

3
1

BERKER R.3 - TOUCH SENSOR AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE

1 voie 2 voies 3 voies 4 voies

2 voies avec afficheur 3 voies avec afficheur

DESSINS ET COTES
BERKER R.3 - TOUCH SENSOREN/BERKER TS
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Dessins et cotes / Series 1930/Glas/R.classic

Sous réserve de modifications techniques

MASSZEICHNUNGEN
SERIE 1930/GLAS/R.CLASSIC

Combinasion 2 - X postes 
apparent seulement connecteur
combiné et cadre 1 poste 
possible 

SERIE 1930 PORZELLAN MADE BY ROSENTHAL / SERIE 1930

Cadre apparent

4 postes L = 293 mm
5 postes L = 364 mm

......

80
45

84,5
45

71
151

71 71
222

20,9
9

21,2
9

9

71 71
222

35
,3

49,5
86

8849
,5

54

60

9,9

Ø 54

Ø 80

plaque de recouvrement  Ø 58 mm

151
71

80
10 71 71

222
4

1,8

5,8
20,9

80
45

4

1,8

71
151

71 71
222

5,8
9

20,9

SERIE GLAS

4 postes L = 293 mm
5 postes L = 364 mm

    ......

5,8
21,2

SERIE R.CLASSIC

71

151,7

3 postes L = 222,7 mm

Ø 80,7

Ø 54

Ø
 5

8,
7

9
,9

1

14,6

9,9

Touche

71

152,2

3 postes L = 223,2 mm

Ø 81,2

Ø 54

Ø
 5

8,
8

9
,9

1

14,5
9,9

3

ToucheTouche

Dekor

Ø 80,75

Manette rotative

Ø 9,6

24,4
9,9

1
Ø 81,2

Manette rotative

Ø 12

24,4
9,9

1

3

Dekor
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Prises de courant sans terre

Prise de courant sans contact 
de terre

Prise de courant / double  
sans terre

Prise de courant sans terre 
avec
protection renforcée
contre contacts accidentels

Prise de chargement USB

Prises de courant avec terre

Fiches avec terre

Prise de courant

Prise de courant 2 postes / 
double 

Prise de courant 3 postes

Prise de courant avec  
protection renforcée contre 
contacts accidentels

Prise de courant 2 postes  
avec protection renforcée 
contre  contacts accidentels

Prise de courant 3 postes  
avec protection renforcée 
contre  contacts accidentels

Prise de courant avec couvercle 
à clapet

Prise de courant 2 postes  
avec couvercle à clapet

Prise de courant 3 postes  
avec couvercle à clapet

Prise de courant avec couvercle 
à clapet et protection renforcée 
contre contacts accidentels

Prise de courant SCHUKO avec 
couvercle à clapet et serrure

Prise de courant 2 postes avec 
couvercle à clapet et serrure

Prise de courant avec éclairage

Prise de courant avec éclairage 
et protection renforcée contre 
contacts accidentels

Prise de courant avec éclairage 
et couvercle à clapet

Prise de courant  
déconnectable avec protection 
contre les contacts accidentels

Prise de courant avec  
protection contre les  
surtensions

Symboles de commutation,
représentation non détaillée

Afin de faciliter la planification à l'aide 
de symboles de commutation, outre les 
symboles inclus dans les normes, nous 
avons développé des symboles propres 
s'appuyant sur les normes et également 
utilisé des symboles déjà disponibles sur 
le marché.

Vous trouverez ci-après quelques-uns des 
détails que nous avons définis :

Appareil électronique

Contact normalement 
ouvert

Contact normalement 
fermé

Inverseur

Contacts avec bornes
d'entrées communes

Contacts avec bornes
d'entrées séparées

Couvercle à clapet

Appareil KNX

Radio, bidirectionnel

Infrarouge IR

Détecteur de  
mouvement infrarouge

Détecteur de présence 
infrarouge

Connecteur USB

Entrée binaire

Capteurs

Prise de courant avec  
interrupteur différentiel et 
protection renforcée contre 
contacts accidentels

Fiche courant triphasé  
avec contact neutre et terre

Prise de courant triphasé  
avec conducteur neutre,  
terre et couvercle à clapet

Interrupteurs

Interrupteur marche/arrêt

Interrupteur marche / arrêt 
bipolaire

Interrupteur marche /  
arrêt bipolaire avec lampe

Interrupteur marche /  
arrêt tripolaire

Interrupteur en série

Inverseur

Inverseur

Inverseur double

Inverseur à tirette

Interrupteur marche /  
arrêt avec minuterie bipolaire

Inverseur à clé

Inverseur à clé bipolaire

Combinaison inverseur et prise 
de courant

Combinaison inverseur et prise 
de courant avec couvercle à 
clapet

Vue d’ensemble de symboles de commutation

Sous réserve de modifications techniques
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Interrupteur / poussoir pour store

Interrupteur de store

Interrupteur de store bipolaire

Interrupteurs à clé pour store

Interrupteur à clé pour store 
bipolaire

Poussoir pour store

Poussoir pour store bipolaire

Poussoirs à clé pour store

Interrupteur à clé pour store, 
bipolaire

Plateforme électronique  
pour store

Plate-forme électronique pour 
store

Plate-forme électronique pour 
store avec raccordement pour 
capteur

Plate-forme/actionneur  
électronique pour store  
avec récepteur radio

Actionneur de store radio 
4 postes

Plate-forme/actionneur  
électronique pour store radio, 
bidirectionnel

Plate-forme/actionneur pour 
store, 2 entrées binaires et 
radio, bidirectionnel

Plate-forme électronique  
pour store avec minuterie

Plate-forme électronique  
pour store avec minuterie et  
raccordement pour capteur

Combinaison interrupteur 
marche / arrêt à clé  
bipolaire et prise de courant 
avec couvercle à clapet

Combinaison interrupteur  
en série et prise de courant 
avec couvercle à clapet

Poussoir

Poussoir, contact  
normalement ouvert

Poussoir, contact  
normalement ouvert avec  
2 contacts de signalisation

Poussoir, contact  
normalement fermé

Poussoir, inverseur

Poussoir, 2 contacts  
normalement ouvert,  
1 entrée, 1 bascule

Poussoir, 2 contacts  
normalement ouvert,  
2 entrées, 1 bascule

Poussoir, 1 contact  
normalement ouvert,  
1 contact normalement fermé, 
2 entrées, 1 bascule

Poussoir, 2 contacts  
normalement ouvert,  
1 entrée, 2 bascules

Poussoir, 2 contacts  
normalement ouvert,  
2 entrées, 2 bascules

Poussoir, 1 contact  
normalement ouvert,  
1 contact normalement fermé, 
2 entrées, 2 bascules

Poussoir, 2 inverseurs,  
2 entrées, 2 bascules

Poussoir, 4 contacts  
normalement ouvert, 
1 entrée

Poussoir à clé, 1 contact  
normalement ouvert

Poussoir à clé, 1 inverseur

Poussoir à tirette, inverseur 
avec contact de signalisation

Plate-forme électronique pour 
store avec minuterie et radio,  
bidirectionnel

Plate-forme électronique  
pour store avec minuterie,  
raccordement pour capteur  
et radio, bidirectionnel

Relais d’isolement

Interrupteur/poussoir spécial

Interrupteur Hotelcard  
contact normalement ouvert

Interrupteur Hotelcard  
inverseur

Interrupteur Hotelcard  
1 contact normalement ouvert,  
1 contact normalement fermé,  
2 entrées

Interrupteur Hotelcard contact 
normalement ouvert avec 2 
contacts de signalisation

Interrupteur 3 paliers avec   
position 0

Interrupteur 3 paliers sans   
position 0

Interrupteurs /  
composants électroniques

Relais temporisé pour  
détecteur de mouvement

Découpleurs de réseau

Interrupteur Hotelcard  
contact normalement ouvert  
électronique

Interrupteur électronique

Interrupteur / actionneur de 
commutation électronique 
avec récepteur radio

Interrupteur / actionneur de 
commutation électronique 
avec radio, bidirectionnel

Détecteur de mouvement PIR 
avec contact électronique

Détecteur de mouvement IR 
PIR  avec contact électronique

Détecteur de mouvement IR 
PIR avec contact électronique  
et radio, bidirectionnel
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Détecteur de mouvement PIR IR 
avec 2 contacts de relais

Détecteur de présence PIR avec 
2 contacts de relais

Télérupteur / actionneur de 
commutation 4 postes avec 
récepteur radio

Fiche intermédiaire-actionneur 
avec récepteur radio

Fiche intermédiaire-actionneur 
avec radio, bidirectionnel

Poste auxiliaire électronique

Poste auxiliaire détecteur de 
mouvement PIR

Poste auxiliaire détecteur de 
présence PIR

Transformateur électronique

Bloc d'alimentation à 
découpage

Répéteur radio, amplificateur 
de signal

Gateway KNX / KNX radio,  
bidirectionnel 

Variateur avec enjoliveur rotatif  
contrôleurs rotatifs

Variateur à enjoliveur rotatif 
avec interrupteur marche / arrêt

Variateur à enjoliveur rotatif 
avec inverseur

Potentiomètre rotatif 1 - 10 V 
avec interrupteur marche / arrêt

Potentiomètre rotatif  
1 - 10 V avec poussoir contact 
normalement ouvert

Potentiomètre rotatif DALI avec 
interrupteur marche / arrêt

Potentiomètre rotatif DALI  
vavec interrupteur marche / 
arrêt et bloc secteur

Commande de vitesse avec 
interrupteur marche / arrêt  
et contact additionnel

Détecteur de présence PIR avec 
contact électronique

Interrupteur électronique  
2 postes

Interrupteur 2 postes 
électronique / actionneur de 
commutation 2 postes avec 
radio, bidirectionnel

Télérupteur

Télérupteur avec fonction  
de  minuterie/partie puissance  
détecteur

Télérupteur / actionneur de  
commutation avec récepteur 
radio

Télérupteur / actionneur de  
commutation avec radio, 
bidirectionnel

Détecteur de mouvement PIR  
avec contact de relais

Détecteur de mouvement IR PIR  
avec contact de relais

Détecteur de mouvement PIR  
avec contact de relais et radio, 
bidirectionnel

Détecteur de présence PIR  
avec contact de relais

Détecteur de présence PIR IR 
avec contact de relais

Minuterie avec contact de relais

Minuterie avec raccordement 
capteur et contact de relais

Minuterie avec contact de relais 
et radio, bidirectionnel

Télérupteur / actionneur de 
commutation avec radio, 
bidirectionnel et entrée binaire

Télérupteur 2 postes

Télérupteur 2 postes avec 
fonction de minuterie/partie 
puissance détecteur 2 postes

Détecteur de mouvement PIR 
avec 2 contacts de relais

Variateurs à poussoir  
appareils de commande à poussoir

Variateur à touches

Variateur à poussoir avec 
récepteur radio

Actionneur de variation à fiche 
intermédiaire avec récepteur 
radio

Variateur à poussoir avec radio, 
bidirectionnel

Détecteur de mouvement PIR 
avec fonction de variation

Détecteur de mouvement IR PIR 
avec fonction de variation

Détecteur de mouvement PIR 
avec radio, bidirectionnel et 
fonction de variation

Détecteur de présence PIR avec 
fonction de variation

Unité de commande à poussoir 
1 - 10 V

Unité de commande à poussoir 
1 - 10 V avec récepteur IR

Unité de commande à poussoir  
1 - 10 V avec récepteur radio

Unité de commande à poussoir 
1 - 10 V  avec détecteur de 
mouvement PIR

Unité de commande à poussoir 
1 - 10 V  avec détecteur de 
présence PIR

Unité de commande à poussoir 
1 - 10 V  avec détecteur de 
mouvement IR PIR

Unité de commande à poussoir 
DALI avec récepteur IR

Variateur à poussoir en série

Variateur à poussoir en série / 
actionneur de variation 2 postes 
avec radio, bidirectionnel

Actionneur de variation  
4 postes avec radio,  
bidirectionnel

Vue d’ensemble de symboles de commutation
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Module additionnel de  
puissance pour variateur

Applications générales

Cache

sortie de câble

Voyant

Voyant 2 postes

Composants sans câble

Émetteur radio manuel

Émetteur radio mural

Émetteur radio mural 2 postes

Émetteur radio mural 3 postes

Émetteur radio mural 4 postes

Détecteur de mouvement radio

Détecteur de présence radio

Émetteur manuel IR

Transmission de données /  
télécommunication

Prise haut-parleur

Prise haut-parleur stéréo

Prise d’antenne TV

Prise TAE

Prise UAE

Prise mixte TAE-UAE

Prise HDMI

Prise VGA

Prise S-Vidéo

Prise Cinch

Prise S-Vidéo et Cinch

Prise jack et USB

Technique de sécurité

Interrupteur à clé 
Dispositif de contrôle par vigile, 
général

Sirène

Sirène d'alarme avec gyrophare

Détecteurs de fumée

Contact magnétique

Contact magnétique radio

Centrale d'alarme

Centrale d'alarme KNX

Contact gâche contact de  
commutation de pêne

Élément de verrouillage

Détecteur de bris de vitre

Borne de répartiteur alarme

Module parasurtenseur

Disjoncteurs différentiels FI

Limiteur de courant 
d'enclenchement

Composants HVAC

Moteur électrothermique

Thermostat d'ambiance avec 
contact normalement ouvert et 
minuterie

Thermostat avec contact 
normalement ouvert, capteur et 
minuterie

Thermostat d'ambiance avec 
contact normalement fermé, 
interrupteur marche / arrêt et 
lampe

Thermostat avec contact  
normalement ouvert, capteur, 
interrupteur marche / arrêt et 
lampe

Thermostat d'ambiance avec 
inverseur

Capteur de température

Électronique de  
divertissement interphone

FM
Radio à ondes ultracourtes

Amplificateur

Station d'accueil

Haut-parleurs

Antenne

Installation clinique

Prise équipotentielle

Capteurs / entrées

Capteur de luminosité

Détecteur de vent

Capteur de pluie

Entrée binaire radio 2 postes,  
bidirectionnel

Entrée binaire radio 2 postes / 
interface pour poussoir 2 postes 
/ émetteur 2 postes à encastrer

Entrée binaire radio 4 postes
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 9.138

L’appareillage 
étanche IP55 
cubyko

L’appareillage cubyko se distingue par son design raffiné 
qui s’adapte à tous les environnements et résiste à toutes 
les saisons.
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Les avantages pour vous :

 - Design raffiné qui s’adapte à tous les environnements  
et résiste à toutes les saisons.

 - cubyko est visible dans le noir grâce à la collerette de 
leds (couloirs de sous-sol, câves non éclairées, etc…).

 - Existe en gris foncé ou en blanc pour une intégration 
dans tous les environnements.

 - Deux versions : en saillie ou encastrée.

 - Une gamme très large grâce aux mécanismes  
associables.

Caractéristiques techniques :

 - Teintes : gris foncé ou blanc.

 - Déclipsage du mécanisme facile grâce à deux manettes.

 - Connexion quickconnect pour une mise en oeuvre 
rapide et sûre.

 - Les boîtes en saillie sont disponibles avec presse-étoupes 
ou membranes.

cubyko 
L’appareillage étanche IP55

D’une conception et d’une ergonomie bien pensées, 
les interrupteurs et prises cubyko vous séduiront : 
une gestion de vos stocks plus souple, une mise en œuvre 
simple, une étanchéité à toute épreuve et une visibilité 
remarquable grâce à la collerette de leds.
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03 0401
3 brevets
-  Sytème de fixation  

par 2 vis ½ de tour.
-  Membrane d’étanchéité 

totale sur l’arrière de la 
boîte.

-   Etanchéité du support 
de la manette.

02
Montage rapide et intuitif
Le système de fixation par
2 vis ½ de tour est très 
efficace et vous fait gagner 
du temps sur vos chantiers.

Etanchéité parfaite IP55
Pas moins de 5 éléments 
d’étanchéité garantissent 
une protection optimale,
même dans des conditions 
extrêmes.

Des boîtes extensibles
Grâce au connecteur de 
boîtes, la liaison verticale 
et l’étanchéité sont 
garanties.

07 0805
Visibilité remarquable
Grâce à sa collerette de 
leds bleues ou blanches, 
cubyko acquiert les 
fonctions de témoin 
et/ou de signalisation.

06
Flexibilité
Des produits associables
(en version saillie ou 
encastrée) offrent une 
grande souplesse dans 
la gestion des stocks.

Un câblage aisé
Grâce aux mécanismes 
à bornes quickconnect  
et à l’encombrement sous 
le mécanisme.

Des boîtes en saillie 
complètes 
Livrées avec des 
presse-étoupes ou 
des membranes.

Expert tips
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cubyko
Commandes standards

Capacité de raccordement : quickconnect
- minimum : 2 x 1 mm² fil rigide
- maximum : 2 x 2,5 mm² fil rigide

Indices de protection : IP55, IK07
 

 Normes :
 conformes aux normes

 NBN EN 60669-1

Teintes :
gris et blanc

X Caractéristiques techniques, voir à partir de la page 9.158

Désignation Caractéristiques Réf. gris Réf. blanc

Interrupteurs
10 AX - 250 V~ quickconnect

- va-et-vient WNA001 WNA001B

- va-et-vient lumineux livré avec lampe 250 V 0,4 mA bleue WNA002 WNA002B

- va-et-vient témoin livré avec lampe 250 V 0,75 mA rouge WNA003 WNA003B

- va-et-vient avec porte-étiquette livré avec lampe 250 V 0,4 mA bleue WNA006 WNA006B

- bipolaire avec marquage 0/1 WNA008 WNA008B

- permutateur WNA010 -

Poussoirs
10 A - 250 V~ quickconnect

- poussoir NO WNA020 WNA020B

- poussoir NO + NF lumineux livré avec lampe 250 V - 0,4 mA bleue WNA021 WNA021B

- poussoir inverseur NO + NF WNA022 WNA022B

- poussoir NO témoin ou lumineux livré avec lampe 250 V - 0,75 mA rouge WNA023 WNA023B

- poussoir NO porte-étiquette livré avec lampe 12 - 24 V 0,4 mA bleue WNA025 WNA025B

Double interrupteur
10 AX - 250 V~ quickconnect

- double va-et-vient WNA040 WNA040B

- double va-et-vient lumineux livré avec lampe 250 V 0,4 mA bleue WNA041 WNA041B

Double poussoir
10 AX - 250 V~ quickconnect

- double poussoir inverseur NO + NF transformable en poussoir + va-et-vient WNA044 WNA044B

- double poussoir lumineux NO + NF transformable en poussoir + va-et-vient
livré avec lampe 250 V 0,4 mA bleue

WNA045 WNA045B

WNA002

WNA008

WNA006B

WNA040B
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cubyko
Commandes confort - prises de courant

Capacité de raccordement : quickconnect
- minimum : 2 x 1 mm² fil rigide
- maximum : 2 x 2,5 mm² fil rigide

Indices de protection : IP55, IK07
 

 Normes :
 conforme aux normes EN 60 529 pour les commandes confort  

 et NBN C 61-112-1 pour les prises

Teintes :
gris et blanc

WNA032

WNA100

WNA300

WNA036

WNA104

Désignation Caractéristiques Réf. gris Réf. blanc

Arrêts d’urgence
10 A - 250 V~

NO + NF

- avec clé WNA032 -

- 1/4 tour WNA033 -

Adaptateur

pour boutons et voyants Ø 22,5 mm WNA038 -

Interrupteurs à clé
10 A - 250 V~

- 2 positions, extraction de la clé dans les 2 positions WNA035 -

- 3 positions, extraction de la clé dans les 3 positions WNA036 -

- 3 positions, extraction de la clé sur '0' WNA037 WNA037B

Commandes de volets roulants
10 AX - 250 V~ quickconnect

-  double va-et-vient permet la 
commande directe de moteurs

à position fixe WNA300 WNA300B

-  double poussoir permet 
la commande individuelle  
ou groupée de moteurs via  
un boîtier d’automatisme

à position momentanée WNA301 WNA301B

Prises
16 A - 250 V~ quickconnect

- 2 P + T WNA100 WNA100B

- 2 P + T avec porte-étiquette WNA104 WNA104B

- 2 P + T à détrompage WNA105 WNA105B

WNA038
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cubyko
Commandes confort - accessoires

Désignation Caractéristiques Réf. gris Réf. blanc

Adaptateurs

Permet l'installation des produits
gallery au format 45 x 45 mm
afin d'obtenir un produit étanche
IP55 (saillie ou encastré)

- pour appareillage au format 45 mm WNA450 -

pour gallery tebis (membrane) WNA455 WNA455B

LEDS d'orientation et de signalisation
10 AX - 250 V~

Les mécanismes sont pourvus
d'une vis de réglage de l'intensité
lumineuse.
Ils sont équipables avec :
- étiquette vierge
-  étiquette imprimée,  

pour réaliser une signalisation

- voyant vert/rouge WNA601 -

- voyant bleu WNA602 -

- voyant blanc WNA603 -

- étiquette vierge WXA601 -

- étiquette escalier WXA602 -

- étiquette ascenseur WXA603 -

-  étiquette WC (homme - femme - handicapé) WXA604 -

-  étiquette salle (libre - occupée) WXA605 -

- étiquette hôtel WXA606 -

Sortie de câble - pour câble Ø 5 à 12 mm WNA155 WNA155B

Obturateur WNA157 WNA157B

WNA450

WNA602 + WXA603

WNA601 + WXA609

WNA455
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cubyko
Accessoires

Collerette lumineuse :
elle remplace la collerette sur les produits en saillie (non compatible avec  
les produits encastrés).

Lampes enfichables :
les mécanismes de commande à voyant peuvent devenir signalisation ou té-
moin en fonction du choix de la lampe enfichable.

Désignation Caractéristiques Réf.

Collerettes lumineuses
Faible intensité lumineuse

pour produits en saillie uniquement

- blanche 230 V 0,3 mA WNA695

- blanche 12/24 V 0,3 mA (12 V) - 0,6 mA (24 V) WNA696

-  collerette double blanche  
verticale 230 V

0,3 mA + 0,3 mA WNA699

Forte intensité lumineuse

- bleue 230 V 5 mA WNA697

- bleue 12/24 V 2,5 mA (12 V) - 5 mA (24 V) WNA698

Lampes enfichables
pour signalisation

faible intensité lumineuse

- bleue pour signalisation 250 V consommation 0,4 mA max., durée de vie min. 50000 h WUZ690

- bleue pour signalisation 12/24 V consommation 10 mA max., durée de vie min. 50000 h WUZ692

- rouge pour signalisation 250 V consommation 0,4 mA max., durée de vie min. 50000 h WUZ695

- rouge pour signalisation 12/24 V consommation 0,4 mA max., durée de vie min. 50000 h WUZ697

- blanche pour signalisation 250 V consommation 0,4 mA max., durée de vie min. 50000 h WUZ698

Lampes enfichables pour témoin forte intensité lumineuse

- rouge pour témoin 250 V consommation 0,75 mA max., durée de vie min. 50000 h WUZ691

- bleue pour témoin 250 V consommation 0,75 mA max., durée de vie min. 50000 h WUZ696

- blanche pour témoin 250 V consommation 0,75 mA max., durée de vie min. 50000 h WUZ699

Lampes à câbler

- bleue 250 V consommation 0,4 mA max., durée de vie min. 50000 h WUZ686

- rouge 250 V consommation 0,4 mA max., durée de vie min. 50000 h WUZ681

- bleue 12/24 V consommation 0,4 mA max., durée de vie min. 50000 h WUZ682

- rouge 12/24 V consommation 0,4 mA max., durée de vie min. 50000 h WUZ687

WNA695

WUZ692

WNA699

WUZ691

WUZ687WUZ686
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cubyko
Boîtes saillies

Les boîtes en saillie : 
Disponibles en gris et en blanc, elles sont destinées à recevoir les mécanismes 
associables afin de réaliser des postes simples, doubles ou triples.
Les boîtes en saillie sont pourvues des presse-étoupes ou des entrées souples 
(membranes).

Les bouchons pour les vis de fixation, livrés avec, maintiennent la double isolation 
(Classe II).

X Cotes, voir page 9.160

Désignation Caractéristiques Réf. gris Réf. blanc

Boîtes en saillie avec
presse-étoupes M20

simple 1 entrée simple : 1 x presse-étoupe M20 WNA650 WNA650B

1 entrée double : 2 x presse-étoupe M20 WNA651 WNA651B

1 entrée simple : 1 x presse-étoupe M20 /
1 sortie simple : 1 x presse-étoupe M20

WNA652 WNA652B

1 entrée double : 2 x presse-étoupe M20 /
1 sortie simple : 1 x presse-étoupe M20

WNA653 WNA653B

double verticale 1 entrée simple : 1 x presse-étoupe M20 WNA654 WNA654B

1 entrée simple : 1 x presse-étoupe M20 /
1 sortie simple : 1 x presse-étoupe M20

WNA656 WNA656B

1 entrée double : 2 x presse-étoupe M20 WNA655 WNA655B

1 entrée double : 2 x presse-étoupe M20 /
1 sortie simple : 1 x presse-étoupe M20

WNA657 WNA657B

double horizontale 1 entrée simple : 1 x presse-étoupe M20 WNA658 WNA658B

1 entrée double : 2 x presse-étoupe M20 WNA659 WNA659B

gabarit de pose pour boîtes saillies WNA692 -

Boîtes en saillie à membranes

simple 1 membrane (haut) : 1 x entrée de câble /
1 membrane (bas) : 2 x entrée de câble

WNA681 WNA681B

1 membrane (haut) : 1 x entrée de câble /
1 membrane (bas) : 1 x entrée de câble

WNA684 -

 double horizontale 
(membr. décentralisées)

1 membrane (haut) : 1 x entrée de câble /
1 membrane (bas) : 2 x entrée de câble

WNA682 WNA682B

double horizontale 
(membr. centralisées)

1 membrane (haut) : 1 x entrée de câble /
1 membrane (bas) : 2 x entrée de câble

WNA685 WNA685B

triple horizontale 2 membranes (haut) : 1 x entrée de câble /
1 membrane (bas) : 2 x entrée de câble

WNA683 WNA683B

double vericale 1 membrane (haut) : 1 x entrée de câble /
1 membrane (bas) : 2 x entrée de câble

WNA686 WNA686B

WNA651

WNA657

WNA656

WNA653

WNA684

WNA654

WNA652

WNA650

WNA655

WNA658

WNA681

WNA682

WNA683

WNA685

WNA686

WNA692

WNA659
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

cubyko
Accessoires boîtes saillies - Supports encastrés

WNA690

WNA691

WNA700

WNA693

WNA402

WNA403

WNA401

WNA694

WK696

Désignation Réf. gris Réf. blanc

Accessoires pour boîtes en saillie

entrée pour 2 câbles WNA690 WNA690B

entrée pour tube et câble WNA691 WNA691B

entrée avec presse-étoupe M20 pour câble diam. 7 à 14 mm WNA693 -

entrée double avec  2 presse-étoupes M20 pour câbles diam. 7 à 14 mm WNA700 -

 pièce de jonction pour accoupler plusieurs boîtes verticalement WNA694 -

Désignation Réf. gris Réf. blanc

Supports encastrés

simple WNA401 WNA401B

double horizontal WNA402 WNA402B

double vertical WNA408 WNA408B

triple horizontal WNA403 WNA403B

Griffes amovibles

griffes WK696 -

griffes longues WK697 -
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Modules étanches cubyko KNX :
Ce module permet de combiner des boutons intelligents dans un boîtier robuste  
et étanche IP55.

Fonctions :
- boîtiers saillies ou encastrés
- de 1 à 4 boutons-poussoirs

Programmation via easy link ou system link.

Un module est composé :
- d’un boîtier saillie ou d’un support encastré
- d’un mécanisme KNX
- d’un ou plusieurs touches

WNA681

WNT332

WNT902

WNT954

WNT902B

WNT974B

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.

Mécanismes KNX

avec coupleur de bus intégré et leds

alimentation : bus 30 V DC

1 touche, 1 bouton-poussoir WNT331

2 touches, 2 boutons-poussoirs WNT332

1 touche, 2 boutons-poussoirs WNT302

2 touches, 4 boutons-poussoirs WNT304

Désignation Caractéristiques Réf.
gris

Réf.
blanc

Touches 1 touche, 1 BP WNT902 WNT902B
1 touche, 1 BP, à voyant WNT912 WNT912B
1 touche, 1 BP, avec porte-étiquette WNT922 WNT922B

1 touche, 2 BP WNT902 WNT902B
1 touche, 2 BP, à voyant WNT912 WNT912B
1 touche, 2 BP, avec porte-étiquette WNT922 WNT922B
1 touche, 2 BP, avec symboles 0 / 1 WNT932 WNT932B

2 touches, 2 BP WNT944 WNT944B
2 touches, 2 BP, à voyant WNT954 WNT954B
2 touches, 2 BP, avec symboles volets WNT982 WNT982B

2 touches, 4 BP WNT944 WNT944B
2 touches, 4 BP, à voyant WNT954 WNT954B
2 touches, 4 BP, avec symboles 0 / 1 WNT964 WNT964B
2 touches, 4 BP, avec symboles volets WNT974 WNT974B

Désignation Caractéristiques Réf.

Boitiers saillies ou supports encastrés voir page 9.156 WNA…

Composants bus tebis
Modules étanches cubyko KNX

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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cubyko 
Commandes

Sous réserve de modifications techniques

ÉCHELLE 60%

2 N

1 L

ÉCHELLE 60%

2 N

1 L

échelle 60%

N 2

L 1

N 2

L 1 W
N

A
00

3

W
N

A
00

3

échelle 60%

N 2

L 1

N 2

L 1 W
N

A
00

2

W
N

A
00

2

N 2

L 1

1 L

2 W
N

A
00

2

W
N

A
00

1

2 N

1 L

2 N

1 L

q

1

2

1 L

2

L 1

2

1 L

2

L

Connexion des lampes

WNA002, WNA002B, WNA006, WNA006B, WNA021,  
WNA021B, WNA023, WNA023B, WNA025, WNA025B

WNA003, WNA003B

WNA003, WNA003B 
va-et-vient, témoin avec neutre

Raccordements

WNA002, WNA002B, WNA006, WNA006B 
va-et-vient lumineux

WNA001, WNA002 
va-et-vient témoin, cablâge existant
un seul point de commande témoin

inverser le sens 
de montage de 
la lampe afin de le 
connecter entre L et N

WNA695 - WNA696 - WNA697 - WNA698 - WNA699  
(collerettes lumineuses) 
fonction signalisation

fonction témoin
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cubyko 
Commandes

N

2

1

W
N

A
02

3

N

N

2

1

W
N

A
02

3

N

N 2

L 1

N 2

L 1

3 2 4

1W
N

A
00

2

W
N

A
00

2

W
N

A
01

0

WNA023 
poussoir lumineux

WNA023 
poussoir témoin

Fonction signalisation Fonction témoin

lampe 250 V lampe 24 V branchement lampe 250 V lampe 24 V branchement

Interrupteurs

va-et-vient  
lumineux 
avec neutre

WNA002x
WNA006x

WUZ690 bleu 
WUZ695 rouge 
WUZ698 blanc

WUZ692 bleu 
WUZ697 rouge 

1 / 2 WUZ691 rouge 
WUZ696 bleu 
WUZ699 blanc

- N / 2

va-et-vient témoin 
avec neutre

WNA003x WUZ690 bleu 
WUZ695 rouge 
WUZ698 blanc

WUZ692 bleu 
WUZ697 rouge

1 / 2 WUZ691 rouge 
WUZ696 bleu 
WUZ699 blanc

- N / 2

Poussoirs

inverseur 
lumineux 
avec neutre

WNA021x WUZ690 bleu 
WUZ695 rouge 
WUZ698 blanc

WUZ692 bleu 
WUZ697 rouge 

1 / 2 - - -

porte étiquette 
lumineux

WNA025x WUZ690 bleu 
WUZ695 rouge 
WUZ698 blanc

WUZ692 bleu 
WUZ697 rouge 

1 / 2 - - -

témoin WNA023x WUZ690 bleu 
WUZ695 rouge 
WUZ698 blanc

WUZ692 bleu 
WUZ697 rouge

1 / 2 WUZ690 bleu 
WUZ695 rouge 
WUZ698 blanc

WUZ692 bleu 
WUZ697 rouge

N / N

Spécifications techniques

Raccordements

lampe déjà connectée entre N / N lampe à connecter entre 1 / 2

Références en gras : lampe livrée avec le produit

WNA002, WNA010
raccordement permutateur (fonction lumineuse uniquement sur WNA002)

q
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cubyko 
Dimensions

Sous réserve de modifications techniques 

Dimensions

échelle 1/1

échelle 30%

76 mm

76
 m

m

échelle 1/1

échelle 30%

83
 m

m

83 mm

échelle 1/1

échelle 30%

23 mm

échelle 1/1

échelle 30%

56 mm

échelle 1/1

échelle 30%

147 mm

échelle 1/1

échelle 30%

154 mm

échelle 1/1

échelle 30%

218 mm

échelle 1/1

échelle 30%

225 mm

Version en saillie

Version encastrée

 Fixation sur plaque

échelle 1/1

échelle 30%

60 mm

60
 m

m

ø 3 mm  

Ø 68 mm

Version encastrée

Boîte en saillie

échelle 1/1

échelle 50%

50
 m

m

38 mm

 Emplacement 
pour bornier Wago

 Trous prédecoupés
pour remplacement

Emplacement 
pour bornier Wago

 Pré-découpe 
de condensation

 Trous de
 fixation

 Pré-découpe 
de condensation

Casser la pré-découpe 
avec un tournevis.
Le trou permet l’évacuation 
de la condensation. 
l’IP passe de IP55 à IP44
(voir page 9.162)

Présentation Fixation

échelle 1/1

échelle 50%

50
 m

m

38 mm
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cubyko 
Caractéristiques

Sous réserve de modifications techniques

Phénol +

Phosphate d'ammonium +

Phosphore +

Potassium +

Propane +

Rhum +

Savon +

Sel +

Sel d'aluminium +

Sel d'argent +

Sel de carbonate +

Sel de chlorure +

Sel de cuivre +

Sel de magnésium +

Sel de sulfite +

Sel de zinc +

Shampoing +

Soda +

Sodium +

- Acétate de sodium +

- Carbonate de sodium +

- Chlorure de sodium (sel) +

- Phosphate de sodium +

- Sulphate de sodium +

Souffre +

Sucre +

Sulphate d'ammonium +

Térébenthine -

Thé +

Trychloréthylène -

Urine +

Vaseline +

Vin +

Vinaigre +

Whisky +

White spirit +

 Spécifications techniques

Indice de protection IP55 et IK07

Tenue à la température de stockage -10 °C à +50 °C
Tenue à la température d'utilisation -10 °C à +35 °C
Tenue aux ultras-violets 500 heures à 550 W/m²

Tenue au brouillard salin 7 jours (168 h)

Tenue au fil incandescent 850 °C - conforme selon NF EN 60695-2

Entretien Nettoyage au chiffon humide ou à l’eau savonneuse. 
Ne pas utiliser de trichloréthylène.
Pour tout autre produit, faire un essai préalable.

RAL : version grise Boîtes, supports et enjoliveurs : RAL 7011 (gris foncé)
Collerette : RAL 7035 (gris clair)

RAL : version blanche RAL 9010

Matières Polypropylène

Tenue aux agents chimiques à 20 °C

+ : Bonne résistance
- : Instable 

Acetate amylique +

Acetate d'ammonium +

Acetate de sodium +

Acétate d'éthyle +

Acétone +

Acide acétique à 10 % +

Acide acétique à 50 % +

Acide benzoïque +

Acide borique +

Acide borique 
(solution aqueuse saturée)

+

Acide chlorhydrique à 10 % +

Acide chlorhydrique à 36 % +

Acide citrique +

Acide de batterie +

Acide fluorhydrique à 40 % +

Acide formique +

Acide lactique +

Acide nitrique à 25% +

Acide nitrique à 50% -

Acide oléique +

Acide oxalique +

Acide phosphorique +

Acide stéarique +

Acide sulfurique à 10 % +

Acide sulfurique à 85 % +

Acide tatrique +

Alcool amylique +

Alcool benzylique +

Alcool ethylique +

Alcool isopropylique +

Alcool methylique (méthanol) +

Aluminium +

Amoniaque +

Anhydride acétique +

Aniline +

Antigel +

Barium +

Benzène -

Beurre +

Bière +

Bromure +

Butane +

Cacao +

Café +

Carbonate d'ammonium +

Carbonate de calcium +

Chlore -

Chloroforme +

Chlorure d'ammonium +

Chlorure de chaux +

Cire d'abeilles +

Confiture +

Crème +

Dentifrice +

Détergent +

Eau +

Eau de chlore (liquide, gazeux) -

Eau de mer +

Farine +

Fromage +

Fructose +

Gélatine +

Gin +

Glucose +

Glycérine +

Glycol +

Goudron +

Huile alimentaire +

Huile de moteur +

Huile de palme +

Huile d'olives +

Huile minérale +

Hydrogène +

Hypochlorite de soude à 13 % -

Jus de fruit +

Kérosène -

Lait +

Légumes +

Liquide de frein +

Liquide vaiselle +

Margarine +

Mayonnaise +

Mercure +

Miel +

Moutarde +

Nitrate d'ammonium +

Nitrate de sodium +

Ozone +

Paraffine +

Parfum +

Pétrole, éther de pétrole -
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cubyko IP55       IP44
WNA65x, WNA68x

cubyko
Evacuation de la condensation

Sous réserve de modifications techniques 



Découvrez l'appareillage gallery, son design 
intemporel, sa bande lumineuse, ses bornes 
quickconnect, ses astuces de montage 
et son large choix de produits et de plaques 
de recouvrement.

Appareillage 
gallery
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Appareillage gallery et ses références 10.02

Plaques de recouvrement 10.04

Appareillage 45 mm 10.06

Prises de courant 10.08

Interrupteurs, boutons-poussoirs 10.10

Obturateurs, sorties de câble, éclairage 
d'orientation  

10.11

Prises informatiques 10.12

Prises télévision, audio, vidéo et chargeurs 
USB

10.14

Détecteurs, variateurs, lecteur de carte d'hôtel 10.16

Supports, boîtes saillies 10.17

Appareillage KNX 10.18

10 Page
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gallery et
ses références

WXA
Accessoires
- supports  
- boîtes  
- voyants

WXF
Fonctions
- mécanismes 

WXD
Déco
- enjoliveurs 

WXT
KNX
- mécanismes 

WXE
Déco KNX
- touches

WXP
Plaques de 
recouvrement

pure night titane

pure night titane

WXDxxxB TN

5 55

WXExxxB TN

5 55

WXPxxxx WXPxxxx 

55
00 - 10
20 - 30
40 - 50

PVC
Matières fines
Matières massives

02 - 1 poste
12 - 2 postes 
13 - 3 postes

Taille de  
la plaque,
exemple :

Des références pensées pour 
être facilement mémorisées.
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Configuration encastrée  
ou en saillie

+

ou

+

+

+ +

1 mécanisme  
et 1 enjoliveur à assembler. 
WXFxxx + WXDxxx

Prise de courant "spécial  
goulottes" en 1 référence à  
clipser : WXF4xxx.  
Couleurs : blanc, noir ou titane.

Les goulottes, blocs multiprises, 
boîtes de sol et colonne(tte)s

=

WXA450 (vis)
WXA450G (griffes)
page 10.17

WXFxxx WXDxxx WXPxxx

page 10.04

WXA01x

pages 
10.10 + 17

WXA69x

Accessoires
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Guide de choix par postes horizontal entraxe 71 mm vertical entraxe 71 mm vertical entraxe 57 mm

1 poste = 2 modules 
2 postes = 2 x 2 modules
3 postes = 3 x 2 modules
4 postes = 4 x 2 modules
(1 module = 22,5 mm)

1 poste 2 postes 3 postes 4 postes 2 postes 3 postes 2 postes 3 postes

Réf. Réf. Réf.. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Supports de fixation et bandes lumineuses Supports de fixation et bandes lumineuses

À vis WXA450 2 xWXA450 3 x WXA450 4 x WXA450 2 x WXA450 3xWXA450 2 x WXA450 3 x WXA450

À griffes longues WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 4 x WXA450G 2 x WXA450G 3xWXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G

Bande lumineuse blanche 12 / 24 V WXA011 - - - WXA011 WXA011 WXA011 WXA011

Bande lumineuse blanche 230 V~ WXA010 WXA012 - - WXA010 WXA010 WXA010 WXA010

Finitions teintées dans la masse Finitions teintées dans la masse

pure Blanc WXP0002 WXP0012 WXP0013 WXP0014 WXP0042 WXP0043 WXP0022 WXP0023 pure   

Finitions peintes Finitions peintes

night / noir     Peinture satinée WXP0202 WXP0212 WXP0213 WXP0214 WXP0242 WXP0243 WXP0222 WXP0223 night / noir

titane Peinture métallisée WXP0102 WXP0112 WXP0113 WXP0114 WXP0142 WXP0143 WXP0122 WXP0123 titane

taupe Peinture satinée WXP0902 WXP0912 WXP0913 WXP0914 WXP0942 WXP0943 WXP0922 WXP0923 taupe

Finitions matières fines Finitions matières fines

aluminium Matière alu WXP2002 WXP2012 WXP2013 WXP2014 WXP2042 WXP2043 WXP2022 - aluminium

steel Matière acier WXP2102 WXP2112 WXP2113 WXP2114 WXP2142 WXP2143 WXP2122 - steel

bronze Matière bronze WXP2202 WXP2212 WXP2213 WXP2214 WXP2242 WXP2243 WXP2222 - bronze

pecan Matière bois brun WXP2402 WXP2412 WXP2413 WXP2414 WXP2442 WXP2443 WXP2422 - pecan                                               

latté Matière bois beige WXP2502 WXP2512 WXP2513 WXP2514 WXP2542 WXP2543 WXP2522 - latté

Finitions matières massives Finitions matières massives

dark rock Ardoise WXP4402 WXP4412 - WXP4414 - - - - dark rock

oak wood Bois hêtre WXP4702 WXP4712 - WXP4714 - - - - oak wood

grey wood Bois cendré WXP4802 WXP4812 - WXP4814 - - - grey wood

gallery
Guide de choix des plaques de recouvrement

Les matières naturelles qui composent la gamme gallery présentent des différences de texture,  
de couleur et de veinage. Ces caractéristiques lui confèrent un aspect unique.

WXP0002

WXP0902

WXP0102

WXP0202

WXP2002

WXP2102

WXP2202

WXP2402

WXP2502

WXP4402

WXP4702

WXP4802

-
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Guide de choix par postes horizontal entraxe 71 mm vertical entraxe 71 mm vertical entraxe 57 mm

 
1 poste = 2 modules 
2 postes = 2 x 2 modules
3 postes = 3 x 2 modules
4 postes = 4 x 2 modules
(1 module = 22,5 mm)

1 poste 2 postes 3 postes 4 postes 2 postes 3 postes 2 postes 3 postes

Réf. Réf. Réf.. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Supports de fixation et bandes lumineuses Supports de fixation et bandes lumineuses

À vis WXA450 2 xWXA450 3 x WXA450 4 x WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450

À griffes longues WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 4 x WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G

Bande lumineuse blanche 12 / 24 V WXA011 - - - WXA011 WXA011 WXA011 WXA011

Bande lumineuse blanche 230 V~ WXA010 WXA012 - - WXA010 WXA010 WXA010 WXA010

Finitions teintées dans la masse Finitions teintées dans la masse

pure
                    

Blanc WXP0002 WXP0012 WXP0013 WXP0014 WXP0042 WXP0043 WXP0022 WXP0023 pure   
                                                                                                 

Finitions peintes Finitions peintes

night / noir      
   

Peinture satinée WXP0202 WXP0212 WXP0213 WXP0214 WXP0242 WXP0243 WXP0222 WXP0223 night / noir
                                                                                         

titane
                  

Peinture métallisée WXP0102 WXP0112 WXP0113 WXP0114 WXP0142 WXP0143 WXP0122 WXP0123 titane
                                                                                                 

taupe
                  

Peinture satinée WXP0902 WXP0912 WXP0913 WXP0914 WXP0942 WXP0943 WXP0922 WXP0923 taupe
                                                                                                 

Finitions matières fines Finitions matières fines

aluminium
          

Matière alu WXP2002 WXP2012 WXP2013 WXP2014 WXP2042 WXP2043 WXP2022 - aluminium
                                                                                         

steel
                   

Matière acier WXP2102 WXP2112 WXP2113 WXP2114 WXP2142 WXP2143 WXP2122 - steel
                                                                                                  

bronze
                

Matière bronze WXP2202 WXP2212 WXP2213 WXP2214 WXP2242 WXP2243 WXP2222 - bronze
                                                                                               

pecan
                 

Matière bois brun WXP2402 WXP2412 WXP2413 WXP2414 WXP2442 WXP2443 WXP2422 - pecan                                               
              

                                 
  

latté
                    

Matière bois beige WXP2502 WXP2512 WXP2513 WXP2514 WXP2542 WXP2543 WXP2522 - latté
                                                                                                   

Finitions matières massives Finitions matières massives

dark rock
           

Ardoise WXP4402 WXP4404 - WXP4408 - - - - dark rock
                                                                                         

oak wood
           

Bois hêtre WXP4702 WXP4704 - WXP4708 - - - - oak wood
                                                                                           

grey wood
          

Bois cendré WXP4802 WXP4804 - WXP4808 - - - grey wood
                                                                                          

gallery
Guide de choix des plaques de recouvrement

-
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Appareillage gallery 
au format 45 mm

L'appareillage gallery, au format 45 mm, peut être utilisé 
comme appareillage mural mais il se monte aussi dans 
les goulottes, boîtes de sol, blocs multiprises et colonnes.

Les avantages pour vous :

 - Une large gamme de plaques de recouvrement avec un 
design irréprochable.

 - Large choix de fonctions.

 - Stock limité : plusieurs fonctions avec une seule référence 
(va-et-vient et BP, app. 45 et 22,5 mm), enjoliveurs  
à commander séparément en différentes couleurs.

 - L’appareillage se clipse dans tous les systèmes tehalit.

 - Sa bande lumineuse enclipsable en option.

Caractéristiques techniques :

 - Les bornes quickconnect  sont compatibles avec les 
fils souples et rigides 1,5 et 2,5 mm².

 - Teintes des enjoliveurs : blanc, noir et titane, rouge 
pour les prises discriminées. Orange et vert pour des 
applications spécifiques.

 - Prises "spéciales goulottes" interconnectables entre 
elles grâce à l'accessoire de jonction.

 - Supports à vis ou à griffes.
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Expert tips

03 040201

0706 0805

+

Expert tips

Plaques de recouvrement 
Un système de compensation
permet de rattraper les 
défauts du mur.
Guide de choix voir pages 
10.04 et 10.05.

Prises interconnectables 
pour goulottes, inclinées 
à 45° 
Simples, doubles, triples, 
les prises peuvent être 
multipliées grâce à 
l'accessoire de jonction.

Voyant universel 
Il se pose sur le mécanisme 
et peut aussi bien jouer le 
rôle de voyant témoin que 
celui de voyant de signali-
sation, le tout avec la même 
référence et en un tour de 
main (rotation 90°).

Enjoliveurs
A commander séparément 
et disponibles en 3 couleurs : 
blanc, titane, noir.

Va-et-vient ou poussoir
Passez d’un va-et-vient à 
un bouton-poussoir d’un 
simple coup de tournevis 
et vice versa avec la même 
référence.

Une offre très large
La gamme apporte 
beaucoup de fonctions : 
interrupteurs, prises courant 
fort, prises informatiques et  
multimédia, etc. …

Support à vis ou à griffes
Sécable pour obtenir un 
entraxe de 57 mm.

Mécanismes 22,5 mm
ou 45 mm
Pour passer de 2 modules 
(45 mm) à 1 module (22,5 mm), 
il faut simplement casser 
les 2 ailettes. 
Après, il reste juste à choisir 
l’enjoliveur qui convient.
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gallery - Appareillage 45 mm
Prises de courant interconnectables pour goulottes

WXF436B

WS130

Désignation Caractéristiques Largeur Réf.

Prises simples interconnectables Prise simple 2 P + T, blanc 67,5 mm WXF421B

Prise simple 2 P + T, rouge 67,5 mm WXF421R

Prise simple 2 P + T, titane 67,5 mm WXF421T

Prise simple 2 P + T, noir 67,5 mm WXF421N

Prise simple 2 P + T, orange 67,5 mm WXF421E

Prise simple 2 P + T, vert 67,5 mm WXF421V

Prises doubles interconnectables Prise double 2 P + T, blanc 90 mm WXF422B

Prise double 2 P + T, rouge 90 mm WXF422R

Prise double 2 P + T, titane 90 mm  WXF422T

Prise double 2 P + T, noir 90 mm WXF422N

Prise double 2 P + T, orange 90 mm  WXF422E

Prise double 2 P + T, vert 90 mm WXF422V

Prises triples interconnectables Prise triple 2 P + T, blanc 135 mm WXF423B

Prise triple 2 P + T, rouge 135 mm WXF423R

Prise triple 2 P + T, titane 135 mm WXF423T

Prise triple 2 P + T, noir 135 mm WXF423N

Prise triple 2 P + T, orange 135 mm WXF423E

Prise triple 2 P + T, vert 135 mm WXF423V

Prises discriminées 
interconnectables

Prise simple 2 P + T 67,5 mm WXF431

Prise double 2 P + T 90 mm WXF432

Prise triple 2 P + T 135 mm WXF433

Détrompeur de fiche Pour les prises discriminées WXA001

Jonction pour prises 
interconnectables

Jonction entre les prises WS120

Interrupteur pour prises
interconnectables

Interrupteur 16 AX, blanc WXF436B

Interrupteur 16 AX, noir WXF436N

Interrupteur 16 AX, titane WXF436T

Serre câble Pour les prises interconnectables WS130

Capacité de raccordement quickconnect  :
-  minimum : 2 x 1 mm2 fil rigide
-  maximum :  2 x 2,5 mm2 fil rigide
Les prises sont inclinées à 45°.

Les prises de types WXF421x, WXF422x, WXF423x, WXF431,     
WXF432, WXF433 sont conformes à la NBN C 61-112-1.

Teintes :
Blanc (B)
Rouge (R)
Titane (T)
Noir (N)
Orange (E)
Vert (V)

WXF421B

WXF422B

WXF422T

WXF423N

WXF423V

WXF421E

WS120

WXF423R

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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Prises de courant fort

Capacité de raccordement quickconnect  :
-  minimum : 2 x 1 mm2 fil rigide
-  maximum : 2 x 2,5 mm2 fil rigide

Les prises de type WXF100x sont conformes 
à la norme NBN C 61-112-1. 

Teintes :
Blanc (B)
Rouge (R)
Titane (T)
Noir (N)
Orange (E)
Vert (V)

Désignation Caractéristiques Largeur Réf. 
mécanisme

Réf. 
enjoliveur

Prises de courant simples 
16 AX - 250 V~,  
connexion par l‘arrière

Prise 2 P + T, blanc 45 mm WXF100 WXD100B

Prise 2 P + T, rouge 45 mm WXF100 WXD100R

Prise 2 P + T, titane 45 mm WXF100 WXD100T

Prise 2 P + T, noir 45 mm WXF100 WXD100N

Prise 2 P + T, orange 45 mm WXF100 WXD100E

Prise 2 P + T, vert 45 mm WXF100 WXD100V

Prises de courant simples
16 AX - 250 V~, 
connexion par le dessous

Prise 2 P + T, blanc 45 mm WXF105 WXD105B

Prise 2 P + T, titane 45 mm WXF105 WXD105T

Prise 2 P + T, noir 45 mm WXF105 WXD105N

Prises de courant simples 
16 AX - 250 V~, à clapet

Prise 2 P + T, blanc à clapet 45 mm WXF100 WXD101B

Prise 2 P + T, titane à clapet 45 mm WXF100  WXD101T

Prise 2 P + T, noir à clapet 45 mm WXF100 WXD101N

Prises de courant simples 
16 AX - 250 V~, à voyant 
(lampe à commander séparément)

Prise 2 P + T, blanc à voyant 45 mm WXF100 WXD103B

Prise 2 P + T, titane à voyant 45 mm WXF100 WXD103T

Prise 2 P + T, noir à voyant 45 mm WXF100 WXD103N

Voyant pour prise de courant Témoin blanc de signalisation 250 V~ WXA699

Prises de courant simples 
discriminées 16 AX - 250 V~

Prise 2 P + T discriminée, en rouge 45 mm WXF100 WXD104R

Détrompeur de fiche Pour les prises discriminées WXA001

Prises de courant 16 AX - 250 V~ 
SCHUKO

Prise 2 P + T, blanc 45 mm WXF160B enjoliv. incl.

Prise 2 P + T, rouge 45 mm WXF160R enjoliv. incl.

Prise 2 P + T, titane 45 mm WXF160T enjoliv. incl.

Prise 2 P + T, noir 45 mm WXF160N enjoliv. incl.

Prise 2 P + T, orange 45 mm WXF160E enjoliv. incl.

Prise 2 P + T, vert 45 mm WXF160V enjoliv. incl.

Prises de courant doubles
(précâblées et support intégré)

2 prises 2P+T, blanc  WXF122  2 x WXD100B

2 prises 2P+T, titane  WXF122  2 x WXD100T

2 prises 2P+T, noir  WXF122  2 x WXD100N

Prises de courant triples
(précâblées et support intégré)

3 prises 2P+T, blanc  WXF123  3 x WXD100B

3 prises 2P+T, titane  WXF123  3 x WXD100T

3 prises 2P+T, noir  WXF123  3 x WXD100N

WXF100

WXD100B

WXF123

WXF122

WXA699

WXD103B

WXF105

WXD105N

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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gallery - Appareillage 45 mm
InterBP, interrupteurs, boutons-poussoirs

Avec l’interBP, on peut passer d’un va-et-vient à un bouton-poussoir d’un simple
coup de tournevis et vice versa.

Grâce à la borne de neutre intégrée, l’interBP devient lumineux avec les voyants 
universels WNA69x.

Pour passer d’un interBP 2 modules à un interBP 1 module, il faut casser  
les deux ailettes latérales. Cela permet de passer d’une fonction simple à une 
fonction double (2 mécanismes) dans un encombrement de 45 x 45 mm.

Capacités de raccordement :
fils souples : 1,5 mm²
fils rigides : 2,5 mm²

WXF003

WXD010B

WXF023

WXD001T

Désignation Caractéristiques Largeur Réf. 
mécanisme

Réf. 
enjoliveur

Interrupteur/bouton-poussoir
10 AX - 250 V~
(lampes toujours à commander
séparément)

InterBP simple, blanc 22,5 mm  WXF003 WXD010B

InterBP simple, titane 22,5 mm  WXF003  WXD010T

InterBP simple, noir 22,5 mm  WXF003  WXD010N

InterBP simple à voyant, blanc 22,5 mm  WXF003  WXD011B

InterBP simple à voyant, titane 22,5 mm  WXF003  WXD011T

InterBP simple à voyant, noir 22,5 mm WXF003  WXD011N

InterBP simple, blanc 45 mm  WXF003  WXD000B

InterBP simple, titane 45 mm  WXF003  WXD000T

InterBP simple, noir 45 mm  WXF003  WXD000N

InterBP simple à voyant, blanc 45 mm  WXF003  WXD001B

InterBP simple à voyant, titane 45 mm  WXF003  WXD001T

InterBP simple à voyant, noir 45 mm  WXF003  WXD001N

Interrupteur bipolaire 10 A, blanc 45 mm  WXF008  WXD004B

Interrupteur bipolaire 10 A, titane 45 mm  WXF008  WXD004T

Interrupteur bipolaire 10 A, noir 45 mm  WXF008  WXD004N

Interrupteur bipolaire 
à voyant 10 A, blanc

45 mm  WXF008  WXD013B

Interrupteur bipolaire 
à voyant 10 A, titane

45 mm  WXF008  WXD013T

Interrupteur bipolaire 
à voyant 10 A, noir

45 mm  WXF008  WXD013N

Permutateur, blanc 45 mm  WXF010 WXD000B

Permutateur, titane 45 mm  WXF010 WXD000T

Permutateur, noir 45 mm  WXF010 WXD000N

Bouton-poussoir à témoin
10 AX - 250 V~
(lampes toujours à commander
séparément)

Bouton-poussoir à témoin, blanc 22,5 mm  WXF023  WXD011B

Bouton-poussoir à témoin, titane 22,5 mm  WXF023  WXD011T

Bouton-poussoir à témoin, noir 22,5 mm  WXF023  WXD011N

Bouton-poussoir à témoin, blanc 45 mm WXF023  WXD001B

Bouton-poussoir à témoin, titane 45 mm  WXF023 WXD001T

Bouton-poussoir à témoin, noir 45 mm  WXF023  WXD001N

Voyants universels
250 V~

Témoin ou signalisation, bleu  WXA690

Témoin ou signalisation, rouge  WXA691

Témoin ou signalisation, blanc  WXA692

Témoin ou signalisation, vert  WXA693

Voyants universels
12 - 24 V 

Témoin ou signalisation, rouge  WXA696

Témoin ou signalisation, blanc  WXA695

WXD000N

WXA690

WXA696

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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gallery - Appareillage 45 mm
Obturateurs, sorties de câble, éclairage d'orientation

Désignation Caractéristiques Largeur Réf.

Eclairage d‘orientation
et de signalisation

LED blanc 45 mm  WXF603

LED bleu 45 mm  WXF602

LED rouge/vert 45 mm  WXF601

Etiquettes de signalisation étiquette vierge  WXA601

étiquette escalier  WXA602

étiquette ascenceur  WXA603

étiquette WC 
(homme - femme - handicapé)

 WXA604

étiquette salle 
(libre - occupé)

 WXA605

étiquette hôtel 
(nettoyage - occupé)

 WXA606

WXA605

WXA603

WXA604

WXF603

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

WXF155

WXF689N

WXF688B

WXD155B

Désignation Caractéristiques Largeur Réf. 
mécanisme

Réf. 
enjoliveur

Obturateurs Obturateur 1 module, blanc 22,5 mm  WXF688B

Obturateur 1 module, titane 22,5 mm  WXF688T

Obturateur 1 module, noir 22,5 mm  WXF688N

Obturateur 2 modules, blanc 45 mm  WXF689B

Obturateur 2 modules, titane 45 mm  WXF689T

Obturateur 2 modules, noir 45 mm  WXF689N

Sorties de câble Sortie de câble, blanc 45 mm  WXF155  WXD155B

Sortie de câble, titane 45 mm  WXF155  WXD155T

Sortie de câble, noir 45 mm  WXF155  WXD155N
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gallery - Appareillage 45 mm
Prises informatiques

WXF221

WXD205B

WXD206B

WXF228

WXD206N

Désignation Caractéristiques Largeur Réf. 
mécanisme

Réf. 
enjoliveur

Prises RJ45 Cat. 5e UTP Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF221  WXD205B

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF221  WXD206B

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF221  WXD205T

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF221  WXD206T

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF221  WXD205N

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF221  WXD206N

Prises RJ45 Cat. 5e FTP Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF222  WXD205B

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF222  WXD206B

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF222  WXD205T

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF222  WXD206T

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF222  WXD205N

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF222  WXD206N

Prises RJ45 Cat. 6 UTP Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF225  WXD205B

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF225  WXD206B

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF225  WXD205T

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, titane 45 mm  WXF225  WXD206T

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF225  WXD205N

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF225  WXD206N

Prises RJ45 Cat. 6 FTP Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF224  WXD205B

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF224  WXD206B

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF224  WXD205T

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF224  WXD206T

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF224 WXD205N

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF224  WXD206N

Prises RJ45 Cat. 6 STP Cat. 6 STP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF226  WXD205B

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF226  WXD206B

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF226  WXD205T

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF226  WXD206T

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF226  WXD205N

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF226 WXD206N

Prises RJ45 Cat. 6a STP Cat. 6a STP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF228  WXD205B

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF228  WXD206B

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF228  WXD205T

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF228  WXD206T

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF228 WXD205N

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF228 WXD206N

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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gallery - Appareillage 45 mm
Prises informatiques inclinées à 45°

WXF230

WXD230B

Désignation Caractéristiques Largeur Réf. 
mécanisme

Réf. 
enjoliveur

Prises RJ45 à 45° Cat. 6 UTP, blanc 45 mm  WXF230  WXD230B

Cat. 6 UTP, titane 45 mm  WXF230  WXD230T

Cat. 6 UTP, noir 45 mm  WXF230  WXD230N

Cat. 6 FTP, blanc 45 mm  WXF231  WXD230B

Cat. 6 FTP, titane 45 mm  WXF231  WXD230T

Cat. 6 FTP, noir 45 mm  WXF231  WXD230N

Cat. 6 STP, blanc 45 mm  WXF232  WXD230B

Cat. 6 STP, titane 45 mm  WXF232  WXD230T

Cat. 6 STP, noir 45 mm  WXF232 WXD230N

Cat. 6a STP, blanc 45 mm  WXF233  WXD230B

Cat. 6a STP, titane 45 mm  WXF233  WXD230T

Cat. 6a STP, noir 45 mm  WXF233  WXD230N

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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gallery - Appareillage 45 mm
Prises télévision, audio et vidéo

Désignation Caractéristiques Largeur Réf. 
mécanisme

Réf. 
enjoliveur

Prises télévision TV directe, blanc 45 mm  WXF250  WXD251B

TV directe, titane 45 mm  WXF250  WXD251T

TV directe, noir 45 mm WXF250 WXD251N

TV + FM directe, blanc 45 mm  WXF253  WXD253B

TV + FM directe, titane 45 mm  WXF253  WXD253T

TV + FM directe, noir 45 mm  WXF253  WXD253N

TV + FM + SAT directe 1 entrée, blanc 45 mm WXF256  WXD256B

TV + FM + SAT directe 1 entrée, titane 45 mm  WXF256  WXD256T

TV + FM + SAT directe 1 entrée, noir 45 mm  WXF256  WXD256N

TV + FM + SAT directe 2 entrées, blanc 45 mm  WXF257  WXD256B

TV + FM + SAT directe 2 entrées, titane 45 mm  WXF257  WXD256T

TV + FM + SAT directe 2 entrées, noir 45 mm  WXF257  WXD256N

Prises audio et vidéo
1 module (22,5 mm)

Prise Jack 3,5 audio, blanc 22,5 mm WXF622  WXD201B

Prise Jack 3,5 audio, titane 22,5 mm  WXF622  WXD201T

Prise Jack 3,5 audio, noir 22,5 mm  WXF622  WXD201N

HDMI prise traversante, blanc 22,5 mm  WXF633  WXD201B

HDMI prise traversante, titane 22,5 mm  WXF633  WXD201T

HDMI prise traversante, noir 22,5 mm  WXF633  WXD201N

USB 3.0 prise traversante, blanc 22,5 mm  WXF644  WXD201B

USB 3.0 prise traversante, titane 22,5 mm  WXF644  WXD201T

USB 3.0 prise traversante, noir 22,5 mm  WXF644 WXD201N

Prise haut-parleur, blanc 22,5 mm  WXF625  WXD201B

Prise haut-parleur, titane 22,5 mm  WXF625  WXD201T

Prise haut-parleur, noir 22,5 mm  WXF625  WXD201N

WXF250

WXF253

WXF622

WXD256B

WXF257

WXD201T

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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WXF622

WXD202B

WXF641

WXF644

WXF633

WXF631

WXD744B

WXF112

WXF113

gallery - Appareillage 45 mm
Prises audio, vidéo et chargeurs USB

Désignation Caractéristiques Largeur Réf. 
mécanisme

Réf. 
enjoliveur

Prises audio et vidéo
2 modules (45 mm)

prise Jack 3,5 audio, blanc 45 mm  WXF622  WXD202B

prise Jack 3,5 audio, titane 45 mm  WXF622  WXD202T

prise Jack 3,5 audio, noir 45 mm  WXF622 WXD202N

HDMI prise traversante, blanc 45 mm  WXF633  WXD202B

HDMI prise traversante, titane 45 mm  WXF633 WXD202T

HDMI prise traversante, noir 45 mm  WXF633  WXD202N

USB 3.0 prise traversante, blanc 45 mm  WXF644 WXD202B

USB 3.0 prise traversante, titane 45 mm  WXF644 WXD202T

USB 3.0 prise traversante, noir 45 mm  WXF644  WXD202N

prise haut-parleur, blanc 45 mm  WXF625  WXD202B

prise haut-parleur, titane 45 mm  WXF625 WXD202T

prise haut-parleur, noir 45 mm  WXF625  WXD202N

SUB-D 15 (VGA) + Jack 3,5 audio, blanc 45 mm  WXF641  WXD744B

SUB-D 15 (VGA) + Jack 3,5 audio, titane 45 mm  WXF641  WXD744T

SUB-D 15 (VGA) + Jack 3,5 audio, noir 45 mm WXF641  WXD744N

RCA audio, blanc 45 mm  WXF621  WXD744B

RCA audio, titane 45 mm  WXF621  WXD744T

RCA audio, noir 45 mm  WXF621  WXD744N

RCA audio/vidéo, blanc 45 mm  WXF631  WXD744B

RCA audio/vidéo, titane 45 mm  WXF631  WXD744T

RCA audio/vidéo, noir 45 mm  WXF631  WXD744N

Chargeurs USB
2 modules (45 mm)

chargeur USB type A, blanc
2 prises 5 V DC, 3 A

45 mm  WXF112  WXD112B

chargeur USB type A, titane
2 prises 5 V DC, 3 A

45 mm  WXF112  WXD112T

chargeur USB type A, noir
2 prises 5 V DC, 3 A

45 mm  WXF112  WXD112N

chargeur USB type A+C, blanc
2 prises 5 V DC, 3 A

45 mm  WXF113  WXD112B

chargeur USB type A+C, titane
2 prises 5 V DC, 3 A

45 mm  WXF113  WXD112T

chargeur USB type A+C, noir
2 prises 5 V DC, 3 A

45 mm  WXF113  WXD112N

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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gallery - Appareillage 45 mm
Détecteurs, variateurs, lecteur de carte hôtel

Détecteurs de présence avec neutre (3 fils) pour lampes :
-  leds : 230 V, 400 W
- à incandescence et halogènes 230 V~, 1500 W
- halogènes BT avec transfo électronique ou ferromagnétique, 1500 VA
- fluorescentes, 300 W

Détecteurs de présence sans neutre (2 fils) pour lampes :
- leds : 230 V, 70 W
- à incandescence et halogènes 230 V, 20...300 W
- halogènes BT via transfo, 300 VA

Détecteurs de présence WXF054 :
utilisé comme poste secondaire pour la commutation automatique de l'éclairage 
via le détecteur de mouvement 3 fils WXF051.

Variateurs 10 AX - 250 V~ :
- incandescence et halogènes 230 V~ : 20 W - 300 W
- leds : 50 W
- transfo ferromagnétique. : 250 VA
- transfo électronique : 250 VA 

Désignation Caractéristiques Largeur Réf. 
mécanisme

Réf. 
enjoliveur

Détecteurs de présence détecteur, 3 fils, blanc 45 mm  WXF051  WXD050B

détecteur, 3 fils, titane 45 mm WXF051  WXD050T

détecteur, 3 fils, noir 45 mm  WXF051  WXD050N

détecteur, 2 fils, blanc 45 mm  WXF052 WXD050B

détecteur, 2 fils, titane 45 mm  WXF052 WXD050T

détecteur, 2 fils noir 45 mm  WXF052 WXD050N

détecteur, cage d'escalier, blanc 45 mm  WXF054 WXD050B

détecteur, cage d'escalier, titane 45 mm  WXF054 WXD050T

détecteur, cage d'escalier, noir 45 mm  WXF054 WXD050N

WXF051

WXD050B

WXF063

WXD063B

WXF055

WXD055B

Désignation Caractéristiques Largeur Réf. 
mécanisme

Réf. 
enjoliveur

Variateurs rotatif, blanc 45 mm  WXF062  WXD062B

rotatif, titane 45 mm  WXF062  WXD062T

rotatif, noir 45 mm  WXF062  WXD062N

poussoir, blanc 45 mm  WXF063  WXD063B

poussoir, titane 45 mm  WXF063  WXD063T

poussoir, noir 45 mm  WXF063  WXD063N

Désignation Caractéristiques Largeur Réf. 
mécanisme

Réf. 
enjoliveur

Lecteur de carte hôtel
10 A AC1
leds / CFL : 200 W
halogène 230 V~ : 1200 W

blanc 45 mm  WXF055  WXD055B

titane 45 mm  WXF055  WXD055T

noir 45 mm  WXF055  WXD055N
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WXA681B

WXA455

WXA450

WXA683T

WXA682N

WXA458

WXP0002

WXP0205

WXP0108

WXA010

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

gallery - Appareillage 45 mm
Supports, boîtes saillies, plaques de recouvrement

Une installation en saillie se compose d’une boîte, support et plaque de finition. 

Les bandes lumineuses peuvent être fixées à tout moment, directement sur le bas 
du support WXA450 / WXA450G. Elles peuvent faire fonction de lampe témoin ou 

signalisation et sont disponibles pour plaques horizontales simples et doubles et 
pour plaques verticales. 

Désignation Caractéristiques Réf.

Support classique à vis Support 2 mod. 22,5 mm WXA450

Support classique à griffes Support 2 mod. 22,5 mm WXA450G

Boîtes saillies Boîte simple, blanc (2 mod. 22,5 mm)  WXA681B

Boîte simple, titane (2 mod. 22,5 mm)  WXA681T

Boîte simple, noir (5 mod. 22,5 mm)  WXA681N

Boîte double, blanc (5 mod. 22,5 mm)  WXA682B

Boîte double, titane (5 mod. 22,5 mm)  WXA682T

Boîte double, noir (5 mod. 22,5 mm)  WXA682N

Boîte triple, blanc (8 mod. 22,5 mm)  WXA683B

Boîte triple, titane (8 mod. 22,5 mm)  WXA683T

Boîte triple, noir (8 mod. 22,5 mm)  WXA683N

Supports pour boîtes saillies Support 2 mod. 22,5 mm  WXA450

Support 5 mod. 22,5 mm WXA455

Support 8 mod. 22,5 mm  WXA458

Plaques pour boîtes saillies Plaque, blanc, 2 mod. 22,5 mm  WXP0002

Plaque, titane, 2 mod. 22,5 mm  WXP0102

Plaque, noir, 2 mod. 22,5 mm  WXP0202

Plaque, blanc, 5 mod. 22,5 mm  WXP0005

Plaque, titane, 5 mod. 22,5 mm  WXP0105

Plaque, noir, 5 mod. 22,5 mm  WXP0205

Plaque, blanc, 8 mod. 22,5 mm  WXP0008

Plaque, titane, 8 mod. 22,5 mm  WXP0108

Plaque, noir, 8 mod. 22,5 mm  WXP0208

Plaques de recouvrement Guide de choix page 10.04 WXPxxxx

Bandes lumineuses 230 V~ - simple WXA010

12 / 24 V AC - simple WXA011

230 V~ - double WXA012
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gallery KNX
La solution universelle  
pour tous vos chantiers

Les avantages pour vous :

 - Programmable via easy link ou system link (ETS).

 - Choix des couleurs de leds des boutons-poussoirs.

 - Supports sécables pour obtenir un entraxe de 57 mm.

 - Bande lumineuse en option.

 - Compatible avec les autres fonctions gallery.

 - Large choix de plaques de recouvrement.

Caractéristiques techniques :

 - 2, 4 ou 6 touches avec ou sans led.

 - Capteur de température intégré.

 - Buzzer intégré facilitant la localisation du produit  
pendant la programmation.

gallery KNX, c’est l’intelligence sur mesure pour vos  
chantiers résidentiels et tertiaires haut de gamme.
Une scénarisation à la carte, quels que soient les besoins  
de vos clients, pour des bâtiments durables et
efficients en énergie.
Etant compatibles KNX, ces nouveaux boutons-poussoirs 
sont programmables via easy link et via system link (ETS).
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Expert tips

Support à vis
Composé de métal et de 
plastique, il représente 
un bon compromis entre 
rigidité et souplesse. Les 
supports sont sécables 
pour obtenir un entraxe  
de 57 mm.

Touches
Disponibles en 3 couleurs :
blanc, titane et noir.

Plaques de recouvrement
Large choix pour un rendu 
parfait. Un système de 
compensation de la plaque
permet de rattraper les 
défauts du mur.

Bande lumineuse  
en option
Fine bande lumineuse qui 
se fixe directement
sur le support pour signer 
subtilement vos projets.

Gallery KNX
Compatibles : easy link 
et system link (ETS).
Poussoirs radio Quicklink à 
pile également disponibles.

Bornes quickconnect
Les fils souples et rigides 
1,5² et 2,5² et un petit « clic » 
vous assureront que le 
câble est bien connecté.

Mécanisme 45 x 45 mm 
Disponibles en 2, 4 ou 
6 touches avec ou sans 
led RGB, avec sonde de 
température et avec buzzer 
intégré pour la localisation.

Appareillage mural 
complémentaire (prises 
230 V~, informatiques, 
USB, TV,...).
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gallery - Composants KNX
Boutons-poussoirs et détecteurs de présence

Ces mécanismes comprennent des boutons-poussoirs sur lesquels on vient  
clipser les touches. Ils intègrent : 
- une touche d’adressage
- des griffes de fixation
- un capteur de température
- un buzzer pour la localisation pendant la programmation

Chaque produit est composé : 
- d’un support à vis ou à griffes
- d’un mécanisme
- d’une ou plusieurs touches (enjoliveurs),
- d’une plaque de recouvrement (voir page 6).

Chaque touche équipée d’un voyant contient une LED RGB qui permet  
de faire le choix entre 6 couleurs différentes.

Programmation via easy link ou system link (ETS).

Choix des touches entre 3 couleurs :
B : blanc (pure)
T : titane
N : noir

Fonctions des boutons-poussoirs :
- télérupteur
- on / off
- minuterie
- variation
- pilotage des volets / stores
- pilotage de scénarios
- envoi des valeurs de température
- forçage 

Le détecteur de présence communicant est un émetteur d’ordres.  
Il réalise la commande automatique de l’éclairage sur détection de passage quand 
la luminosité ambiante est inférieure au seuil réglé.

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.
mécanismes

Réf.
touches

B/T/N

Mécanismes & touches 
2 boutons-poussoirs

alimentation : bus 30 V DC  WXT302  WXE302x

2 boutons-poussoirs  
avec voyants LED

 WXT312  WXE312x

Mécanismes & touches 
4 boutons-poussoirs

alimentation : bus 30 V DC  WXT304  WXE304x

4 boutons-poussoirs 
avec voyants LED

 WXT314  WXE314x

Mécanismes & touches 
6 boutons-poussoirs

alimentation : bus 30 V DC  WXT306  WXE306x

6 boutons-poussoirs 
avec voyants LED

 WXT316  WXE316x

Détecteurs de présence  
mural 1,1 m

alimentation : bus 30 V DC  WXT501  WXD050x

mural 2,2 m  WXT505  WXD050x

WXE302B

WXT304

WXD050B

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Désignation Caractéristiques Programmation Réf.
mécanismes

Réf.
touches

B/T/N

Poussoir radio
2 entrées

alimentation : pile 1 x CR2430 3V       WXF092 WXE302x

Poussoir radio
4 entrées

alimentation : pile 1 x CR2430 3V       WXF094 WXE304x

Poussoir radio
6 entrées

alimentation : pile 1 x CR2430 3V       WXF096 WXE306xWXF092

WXE302B
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

gallery - Composants KNX
Supports et accessoires

WXP1002

WHT1400

WXA450

Chaque produit est composé :
- d’un support à vis ou à griffes
- d’un mécanisme
- d’un enjoliveur
- d’une plaque de recouvrement

Choix des enjoliveurs entre 3 couleurs :
B : blanc (pure)
T : titane
N : noir

Bandes lumineuses :
Elles peuvent faire témoin ou signalisation et sont disponibles pour plaques  
horizontales simples et doubles et pour plaques verticales.
Elles peuvent être fixées à tout moment, directement sur le bas du support 
WXA450 / WXA450G

Autres fonctions et produits également disponibles :
 X voir page 10.09

Désignation Caractéristiques Réf.

Caches porte-étiquette
pour les BP gallery KNX

blanc  WHT1400

titane  WHT1403

noir  WHT1405

Planche d’étiquettes de repérage  WST900

Désignation Réf.

Support à vis  WXA450

Support à griffes
longues

 WXA450G

Support mural 
pour BP Quicklink
WXF092, 094, 096

 WXA450R

Désignation Caractéristiques Réf.

Plaques de recouvrement  X voir page 10.04  WXPxxxx

WXA010

Désignation Caractéristiques Réf.

Bandes lumineuses 230 V~ - simple  WXA010

12 / 24 V AC - simple  WXA011

230 V~ - double WXA012
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Les bornes de charge witty de Hager peuvent charger tous les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables. Elles conviennent à toutes les situations : 
sans autorisation ou via la fonction RFID. 
Pendant la charge, la fiche reste verrouillée pour empêcher le vol ou le vandalisme. 
Les bornes répondent à la norme internationale CEI 61851. Avec le degré de 
protection IP55 et la résistance aux chocs élevées IK10, les bornes conviennent 
aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. witty apporte une gamme complète 
qui répond aux besoins des applications résidentielles avec les bornes witty start 
et witty share, ainsi que tertiaires avec witty share et witty park.

Bornes de charge 
witty

witty park witty start et witty share
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Prise witty et bornes de charge witty start 11.04

Bornes de charge witty share 11.05

Accessoires pour witty start et witty share 11.06

Pièces détachées pour witty start 
et witty share 

11.08

witty park   
bornes de charge pour applications tertiaires

11.10

witty park
accessoires

11.11

Guide technique 11.12
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Une charge facile avec 
witty

Une nouvelle gamme de bornes de charge qui se fait 
remarquer avec son design ergonomique et sa robustesse. 
Elles répondent à tous les besoins : witty start est la  
solution pour une borne "plug & charge" plutôt utilisée dans 
des applications résidentielles. Les bornes communicantes 
witty share apportent une solution pour la refacturation et 
gestion à distance. Elles peuvent êtres utilisées aussi bien 
dans des installations résidentelles que tertiaires.

Les avantages pour vous :

 -  Protection 6 mA DC intégrée dans la borne;  
ne nécessite plus un interrupteur différentiel type B.

 - Accès libre ou par clé.

 -  Montage à l'intérieur ou à l'extérieur : les bornes sont 
hermétiques et robustes.

 - Facile à mettre en œuvre et en utilisation 
  (mode d'emploi sur la face avant).

 -  Pièces détachées disponibles comme pièces de rechange 
en standard.

 -  Gestion intelligente de la charge : délestage dynamique 
OU charge prioritaire via des panneaux solaires par 
raccordement de la carte TIC et le module de gestion en 
option (borne witty start).

 -  Spacieux à l'intérieur : intégration possible d'une horloge 
digitale, compteur,...

Caractéristiques techniques :

 - Réglable 3,7kW-7kW monophasé; 11-22kW triphasé.

 - Enveloppe en polycarbonate, résistante aux UV.

 -  Bi-couleurs : gris RAL7035 et anthracite RAL7021 
(cadre de finition).

 - Pose murale ou sur pied.

 - Indices de protection : IP55/IK10.

 - Enrouleur de câble intégré ou déporté.

 -  Borne communicante witty share selon le protocole  
OCPP 1.6 json.

 -  Gaine dans le dos : connexion flexible par le bas, le haut 
ou par l'arrière.



 11.03

B
or

ne
s 

d
e 

ch
ar

ge
 w

itt
y

Protection 6 mA DC 
intégrée dans la borne
Ne nécessite plus l'utilisation 
d'un interrupteur différentiel 
type B; un type A 30 mA 
suffit.

Goulotte dans le dos  
de la borne
Garantit une entrée de  
câble flexible par le haut, 
le bas et l'arrière.

Une gamme d'accessoires 
importante
Rectangulaires ou ronds, 
les pieds de fixation et les 
bornes forment un ensemble 
de haute qualité et esthétique.

Un contact à clé intégré 
de série
Empêche l'accès non  
autorisé à la borne de 
recharge (witty start).

05
Une gestion intelligente
- Une gestion d'énergie 
 dynamique : le système   
 évite l'arrêt complet de   
 l'installation en cas de   
 surcharge.
OU
- une charge prioritaire   
 via les panneaux solaires   
 (witty start).

Expert tips

03 040201

06 07 08
Support de câble
Il s'installe en face avant
de la borne ou sur le mur.

Une gamme de pièces 
détachées pour les 
bornes witty
Un bon service après-
vente peut également être 
garanti grâce aux pièces 
de rechange livrables en 
standard.

La gamme witty couvre 
un maximum de besoins 
avec un minimum de 
références
La gamme witty reprend 
aussi bien des bornes  
"plug & charge" que des 
bornes communicantes 
RFID en OCPP 1.6 json 
(refacturation, suivi des 
charges).
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witty 
Prise witty et bornes de charge witty start

witty prise mode 2+* 
Elles permettent de charger en toute sécurité tous les voitures électriques et 
hybrides rechargeables utilisant des câbles de charges mode 2+ jusqu’à 16 A. 

Caractéristiques :
- IP55 - IK07
- connexion à vis
- logo EV sur le clapet

Certifiées selon
- NF C61-314
- CEI 60884-1

* intègre une technologie brevetée Legrand

Bornes de charge witty start à clé de 3,7 à 22 kW
Les bornes witty permettent de charger en toute sécurité tous les véhicules  
électriques ou hybrides rechargeables. Le mode 3 est le seul mode assurant  
le plus haut niveau de sécurité et de rapidité de charge grâce à un dialogue  
permanent établi entre le véhicule et la borne witty.

Caractéristiques :
- protection 6mA DC intégrée
- IP55 - IK10
- enveloppe en polycarbonate, bi-couleurs gris RAL7035/7021
- accès libre ou accès à clé
- LED d'indication d'état de la charge
- enrouleur de câble intégré ou déporté (en option)
- pose murale ou sur pied
- gestion intelligente de la charge, délestage dynamique par
  raccordement de la carte TIC (réf. XEVA200 en combinaison
  avec le module XEV304 ou XEV305)
- charge immédiate ou reportée (J/N) et forçage possible

Options :
- support de câble
- pieds de fixation et socles pour scellement
- options pour la gestion d'énergie

Certifiées selon
- CEI 61851 (bornes)
- CEI 62196-2 (prises T2S)

 Pour plus d'informations techniques, voir à partir de la page 11.12

Désignation Caractéristiques Réf.

Prises witty en saillie 3,7 kW - 2P + T / 250 V  XEV080

- 16 A renforcée

Bornes de charge witty start à clé

- pour 1 véhicule
- h. 549 x l. 250 x p. 173 mm

livrée avec :
- accessoires de fixation
- sticker "accès à clé"
- sticker "accès libre"

Mode 3 prise type 2S :

- Ph + N, 32 A - de 3,7 à 7 kW  XEV1K07T2

- 3 Ph + N, 32 A - de 11 à 22 kW  XEV1K22T2

XEV080

EGN100

EEN003W

TU404

XEV1K22T2

XEVA200

Carte Télé-Information Client (TIC)

S'installe dans les bornes XEV1K...

Permet une charge dynamique suivant  
la puissance disponible dans l'installation 
en combinaison avec le module XEV304 
ou XEV305.

- se monte sur la carte contrôleur  XEVA200

Module de gestion de la charge monophasé : XEV304

-  évite le déclenchement du  
disjoncteur général, la borne de charge 
réduit sa puissance de charge en      
fonction de la "consommation totale"

  OU
- le module peut effectuer une charge 
  prioritaire via les panneaux solaires
- toujours en association avec la carte                 
- TIC réf. XEVA200

- 1 transformateur de courant (T.I) inclus

triphasé : XEV305

- 3 transformateurs de courant (T.I.) inclus

Horloge activation de la charge selon des plages horaires intéressantes EGN100

Cellule crépusculaire possibilité de combiner une horloge EGN avec une cellule  EEN003W

Télécommande radio forçage de la charge en local via une télécommande RF             
associée à une horloge EGN100

TU404

XEV305
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

witty
Bornes de charge witty share 

Borne de charge witty share RFID et communicante OCPP
Elles permettent à distance selon le protocole OCPP :
- la supervision d'un ensemble de bornes
- la refacturation du service de charge

Caractéristiques :
- protection 6mA DC intégrée
- IP55 - IK10
- enveloppe en polycarbonate, bi-couleurs gris RAL7035/7021
- accès libre ou accès à RFID
- LED d'indication d'état de la charge
- enrouleur de câble intégré ou déporté (en option)
- pose murale ou sur pied
- charge immédiate ou reportée (J/N) et forçage possible
- lecteur RFID désactivable
- communication via réseau ethernet ou WiFi
-  continuité de charge reste possible même en cas de perte de communication

-  elles sont compatibles avec le système LLM (Local Load Management)

Options :
- support de câble
- pieds de fixation et socles pour scellement
- kits de comptage MID
- système LLM (Local Load Management)

Certifiées selon
- CEI 61851 (bornes)
- CEI 62196-2 (prises T2S)

 Pour plus d'informations techniques, voir à partir de la page 11.12

Désignation Caractéristiques Réf.

Bornes de charge witty share RFID  
et communicante OCPP

- pour 1 véhicule
- h. 549 x l. 250 x p. 173 mm
- compatible OCPP 1.6 json
- ISO 15-118 ready
- IP via ethernet ou WiFi

livrée avec :
- accessoires de fixation
- sticker "accès à badge"
- sticker "accès QR code"
- sticker "accès smartphone"
- sticker "accès libre"

Mode 3 prise type T2S :

- 3 Ph + N, 32 A - de 11 à 22 kW
- 1 Ph + N, 32 A - de 3,7 à 7 kW

 XEV1R22T2

XEV1R22T2

Kit de comptage MID monophasé :  XEVA431

Le montage d'un compteur MID est  
nécessaire pour réaliser la refacturation  
sur les bornes communicantes en OCPP  
et connectées à un opérateur de services. 

Kit comprenant le compteur MID et ses 
connectiques de raccordement à la carte 
électronique de la borne witty.

triphasé :  XEVA433

LLM (local load Manager) Basic - modulaire, largeur 4 mod. 
- s'installe dans le tableau divisionnaire 
- protocole OCPP 1.6 json (sans opérateur) 
- peut gestionner 10 prises T2S en total 
- configuration via web serveur : tablette, PC et smartphone 
- supervision via web serveur : tablette et PC

 XEM510

Fonctionne avec les bornes  
communicantes witty share XEV1R...  
(OCPP 1.6 json)
- gestion de puissance Dynamique et 
  Statique 
- gestion des badges 
- gestion des paramètres des bornes de 
  recharge 
- suivi de la consommation 
- suivi des utilisations par sessions      
  (badges) 
- gestion des priorités de charge

Cartes RFID pour witty cartes RFID pour utilisateurs, set de 20 pièces  XEVA400

cartes RFID pour administrateur, set de 3 pièces  XEVA410

-  pour bornes (witty share) XEV1R...  
et XEV6xxx (witty park)

Le badge administrateur permet de  
couper une session de charge utilisateur 
en cas de besoin.

XEVA433

XEM510

XEVA400

ID : e408ea58
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Désignation Caractéristiques Réf.

Pieds tubulaires

- pour bornes XEV1K... et XEV1R... 
- métal zingué
- Ø du tube : 60 mm
- h. 1300 mm
-  se fixent directement au sol  

ou sur un socle à encastrer

- pied tubulaire pour 1 borne  XEVA130

- pied tubulaire pour 2 bornes, montées dos à dos  XEVA135

Socle à encastrer pour scellement  
(en béton)

- pour pieds de fixation XEVA130 et XEVA135  XEVA150

Gabarit de perçage - pour pieds de fixation XEVA130 et XEVA135  XEVA160

XEVA130

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

witty 
Accessoires pour witty start et witty share

XEVA150

XEVA160

Socle à encastrer pour scellement  
(en béton)

- pour pieds de fixation XEVA110 et XEVA115  XEVA140

Kit de mise à la terre
Permet de mettre les pieds à la terre

- pour pieds de fixation XEVA110 et XEVA115  XEVA116

Pieds rectangulaires

Pour bornes XEV1K... et XEV1R...

Se fixent directement au sol ou  
sur un socle à encastrer

- acier inoxydable peint

- gris RAL7011

- h. 1300 x l. 325 x p. 110 mm

- pied simple pour 1 borne  XEVA110

- pied double pour 2 bornes montées dos à dos  XEVA115

XEVA116

XEVA140

XEVA110
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XEV423

XEVA300

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

witty
Accessoires pour witty start et witty share

Désignation Caractéristiques Réf.

Support de câble

S'installe en face avant de la borne  
ou sur le mur

- h. 250 x l. 120 x p. 65 mm  XEVA100

Autocollants "mode d'emploi"
(comme pièce de rechange)

lot de 2 autocollants : accès libre et accès à clé  XEVA300

lot de 4 autocollants : accès libre, à badge, QR code et smartphone  XEVA310

Câble de charge pour  
mode de charge 3 

longueur : 5 mètres,
autres longueurs sur demande

connecteur type 2 et type 2, 32 A, triphasé XEV423

start stop

XEVA100
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witty
Pièces détachées pour witty start et witty share

Désignation Caractéristiques Réf.

Carte électronique  
de voyant LED

-  pour face avant de la borne witty start XEV1K...  XEVS020

- pour face avant de la borne witty share XEV1R...  XEVS030

Contrôleur principal  
de la borne

pour borne witty start XEV1K...  XEVS000

Clapet pour prise pour prise T2S  XEVS100

Support de prise avec verrouillage à clé pour prise :  XEVS110

- T2S (pour borne witty start XEV1K...)

sans verrouillage à clé pour prise :  XEVS116

- T2S (pour borne communicante witty share XEV1R...)

Couvercle gris  XEVS120

Cadre de finition, face avant anthracite  XEVS130

Enveloppe de la borne gris  XEVS140

Pièces détachées comme pièces de rechange en cas de défaut
compatibles uniquement avec les bornes de charge witty.

XEVS100

XEVS000

XEVS110

XEVS120

XEVS130

XEVS140
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

witty
Pièces détachées pour witty start et witty share

Désignation Caractéristiques Réf.

Passe-câble arrière  XEVS150

Mécanisme de prise T2S

avec système de verrouillage  
(pour borne witty start XEV1K...)

-  monophasé  XEVS201

- triphasé  XEVS200

avec système de verrouillage (pour borne 
communicante witty share XEV1R...)

-  monophasé  XEVS206

- triphasé  XEVS205

Moteur de verrouillage 
pour prise T2S

monophasée et triphasée  XEVS215

Bornier de raccordement -  monophasé  XEVS400

- triphasé  XEVS410

Verrou à clé pour witty start XEV1K...  XEVS500

XEVS150

XEVS205

XEVS215

XEVS410

XEVS500



 11.10 Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Bornes de charge witty park
pour applications tertiaires 

Bornes de charge witty park de 4 à 22 kW
Disponibles en mode 3 / mode 2, les bornes de charge witty park permettent de 
charger en toute sécurité tous les véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
Le mode 3 est le seul mode assurant le plus haut niveau de sécurité et de rapidité 
de charge grâce à un dialogue permanent établi entre le véhicule et la borne de 
charge.

Caractéristiques :
Chaque borne de charge est munie de :
- 1 prise mode 3, type 2 à gauche et à droite
-  1 prise mode 2, type "E" à gauche et à droite. Cette prise peut être utilisée  

pour charger un vélo électrique, un scooter, etc. ….
- IP54; IK10
- en inox, revêtement époxy
- réglage de la puissance via le contrôleur : mono 4-7 kW ou triphasé 11-22 kW
-  équipé d'un lecteur RFID et éventuellement d'une carte TCP/IP (carte de  

communication) en option
- les bornes witty park OCPP permettent à distance :
   - la supervision d'un ensemble de bornes,
   - la refacturation du service de charge
- continuité de charge possible en cas de perte de communication
-  version avec carte TCP/IP : munie d'un compteur d'énergie à gauche et à droite, 

lisible de l'extérieur
- bandeau lumineux reflétant l'état de la charge
- verrouillage de la prise type 2 en charge
-  peuvent être placés dans n'importe quel environnement grâce au beau design  

et aux lignes épurées

- cartes RFID à commander en option.
- indicateur d'utilisation claire et simple sur la couverture
- suffisamment d'espace pour fixer des informations utiles sur l'opérateur
- pour la charge simultanée de 2 véhicules (la première à choix libre)
-  le pied peut être muni d'un coffret hermétique contenant l'équipement  

nécessaire pour la protection de la borne de charge

Options :
- cartes d'accès RFID
- câbles de charge
- pied
- modem GPRS (sur demande)
- système LLM (Local Load Management)

Conforme aux normes :
- bornes : CEI 61851
- prises T2S : CEI 62196-2

Certification

Contactez nous en cas de questions concernant la compatibilité avec les 
opérateurs (CPOs).

 Pour plus d'informations techniques, voir à partir de la page 11.12

Désignation Caractéristiques Réf.

Bornes de charge avec contrôle 
d'accès RFID

pour 2 véhicules
h. 760 x l. 355 x p. 202

Mode 3 prise type 2 (T2S) + mode 2 prise type E : 
(gauche + droite)

- Ph + N, 32 A - de 4 à 7 kW XEV600

- 3 Ph + N, 32 A - de 11 à 22 kW XEV601

Bornes de charge avec contrôle 
d'accès RFID; carte TCP/IP 
(communicantes) 
et 2 compteurs d'énergie 
(OCPP 1.5 soap, 1.6 json à partir 
de 2023)

pour 2 véhicules
h. 760 x l. 355 x p. 202

Mode 3 prise type 2 (T2S) + mode 2 prise type E :
(gauche + droite)

- Ph + N, 32 A - de 4 à 7 kW XEV600C

- 3 Ph + N, 32 A - de 11 à 22 kW
communicantes selon le protocole OCPP 1.6 json 
(à partir de 2023)

XEV601C

XEV601

XEV601C
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witty park
Accessoires

Désignation Caractéristiques Réf.

LLM (local load Manager) Basic

Fonctionne avec les bornes  
communicantes witty park XEV6xxC 
(OCPP 1.6 json) (à partir de 2023)

autonome, sans opérateur  XEM510

Pied et fixation murale 
pour borne de charge witty park

pied witty park XEV6xxx XEV426

socle d'ancrage dans le béton pour pied XEV426 XEV428

fixation murale witty park XEV6xxx (uniquement 
quand l'alimentation se fait par le haut)

XEV427

Cartes RFID pour witty cartes RFID pour utilisateurs, set de 20 pièces  XEVA400

Câbles de charge
pour mode de charge 3
longueur : 5 mètres, autres longueurs 
sur demande

connecteur type 2 et type 2, 32 A, triphasé XEV423

Coffret étanche IP65 
pour installation dans le pied XEV426

coffret vector 2 x 12 mod. VE212M

coffret vector 3 x 12 mod. VE312M

XEV426

XEV427

XEV428

VE312M

LLM (Local Load Manager) Basic
- gestion de puissance Dynamique et Statique
- gestion des badges
- gestion des paramètres des bornes de recharge
- suivi de la consommation
- suivi des utilisations par sessions (badges)
- gestion des priorités de charge

Caractéristiques :
- modulaire, largeur 4 mod.
- s'installe dans le tableau divisionnaire
- protocole OCPP 1.6 json (sans opérateur)
- peut gestionner 10 prises T2S en total 
- configuration via web serveur : tablette, PC et smartphone
- supervision via web serveur : tablette et PC

XEM510
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witty 
Bornes de charge pour véhicules électriques

Raccordement
L’alimentation de la borne de charge pour les véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables est réalisée au moyen d’un circuit 
spécifique issu du tableau de distribution principal, 
dont les caractéristiques sont données ci-dessous :

Ce circuit spécifique doit être protégé contre les chocs électriques 
par un interrupteur différentiel 30 mA :
-  de type A : la protection 6 mA DC est intégrée dans la borne 

(XEV1K... et XEV1R...) 
-  de type B : la protection 6 mA DC n'est pas intégrée dans la borne 

(XEV6xxx).

Courant assigné 
de la borne witty
(en A)

Courant assigné 
du disjoncteur 
(en A)

Sections minimales 
des conducteurs
en mm²

16 20 2,5
32 40 10

Exemple de raccordement d’une borne witty start XEV1K... 
avec protection 6 mA DC intégrée

Exemple de raccordement d'une borne witty park XEV6xxx 
avec protection 6 mA DC non intégrée

Merci de bien vouloir respecter l'intensité de court-circuit 
au niveau du TGBT.

(réf. CDA240E/CDA440E)

40A 2/4P
300 mA
type A

disj. 2/4P
40A Courbe C

(réf. CDB540E/CDB640E)

40A 2/4P
300 mA
type A

40A 2/4P
30 mA
type B

disj. 2/4P
40A
Courbe C

40A 2/4P
30mA
type A

40A 2/4P
30mA
type A

40A 2/4P
30mA
type A

Fréquence 13,56 MHz

Protocole ISO 14443A

Technologie de badge compatible MIFARE ultralight
MIFARE mini
MIFARE classic ® 1 K
MIFARE classic ® 4 K
NTAG 203
FM11RF08

Compatibilité badges / lecteur RFID
Les bornes de charge communicantes witty share XEV1R... 
et witty park XEV6xxx sont équipées d'un lecteur de badge RFID. 
Le tableau ci-dessous indique les caractéristiques des badges  
compatibles.
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Bornes de charge pour véhicules électriques

Sous réserve de modifications techniques 

Les modes de charge

Mode 1 Mode 2 Mode 2+ Mode 3  

Absence de contrôle de charge Boîtier de contrôle de charge  
intégré au câble

Boîtier de contrôle de charge  
intégré au câble

Contrôle de charge et intelligence 
dans la borne

Prise 2P + T non dédiée Prise 2P + T non dédiée Prise 2P + T dédiée Borne de charge

- 1,8 kW / 8 A maxi 3,7 kW / 16 A maxi 
(limité à 8 A si câble non  
compatible avec la prise)

3,7 kW / 16 A maxi mono  
22 kW / 32 A maxi tri.

temps de charge
- temps de charge : 12h à 16h temps de charge : 9h à 10h 3,7 kW

8h
7,4 kW
4h

11 kW
2h

22 kW
1h

- charge lente occasionnelle charge lente occasionnelle charge accélérée quotidienne

Vert et bleu  
clignotant :  
charge réduite

Rouge clignotant : 
charge hors service 
(vitesse de  
clignotement = 
type de défaut)

Vert clignotant plein : 
prêt à charger (après 
identification RFID)

Vert chenillard 
plein : en charge

Vert fixe plein : 
voiture chargée

Principaux codes couleur pour le statut des bornes de charge

Le dialogue permanent établi entre le véhicule et la borne witty permet de définir automatiquement la puissance de charge la mieux adaptée.
Cette puissance délivrée peut ainsi varier en fonction :
- de la puissance instantanée consommée par l’installation (évite ainsi les coupures),
- du courant maximum fourni par la borne, 
- du nombre de bornes installées (en résidentiel collectif ou en tertiaire),
- de la présence d’une source d’énergie renouvelable.

Rouge fixe : charge 
hors service  
(défaut contacteur, 
contacteur collé, 
réglage (In/A) hors 
Z.E. Ready)

Les temps de charge sont donnés pour une puissance de 22 kW pour 150 km d'autonomie.
Le mode 3 assure le plus haut niveau de sécurité et de rapidité de charge grâce à un dialogue permanent établi entre le véhicule et la borne witty. 
Le mode 4 (non représenté) = charge directe en courant continu depuis une station de charge avec convertisseur externe AC/DC.

Vert clignotant :  
prêt à charger

XEV6xxx (witty park)

XEV1K... - XEV1R... (witty)
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Bornes de charge pour véhicules électriques
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witty 
Cotes d’encombrement  
XEV1K... et XEV1R...

Montage sur pied  
XEV1K... et XEV1R...

250

54
9

173
238

160

34
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7
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7
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6
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,5

87
4

13
25

10
05

355

76
0

71
3

48
0

33
0

235

43

235

43
5

50

202

76
5

52
Ø 4

Ø 4

293

66
3

witty park 
Cotes d’encombrement  
XEV6xxx

Avec support mural rehaussé XEV427 Avec support mural non rehaussé livré  

Hauteur d'installation 
des supports de fixation 
pour que la prise T2S soit 
positionnée au maximum 
à 1300 mm de sol fini : 
1390 mm

14
72

14
20

10
88

Montage sur pied  
XEV6xxx
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Bornes de charge pour véhicules électriques

Sous réserve de modifications techniques 

*CHP : Contact Heat and Power
** Entrée TIC (Télé-Information Client) : gestion dynamique de la puissance 

Schéma de principe d'une installation de bornes de charge communicantes

Armoire général - 
armoire divisionnaire

@

Identifiants

ou ou

Interface utilisateur de l'opérateur de service

Espace web exploitant de l'opérateur  
de service

Site d'installation - Parking Bâtiment support de la puissance 
et du réseau de communication

Gestionnaire du parc de bornes
Prestataire de service de micropaiement

Serveur
Box internet

Modem GPRS

Connexion IP filaire ou WiFi 
Connexion GPRS 
Réseau de puissance

Pilotage d'une borne de charge non communicante

WNA035

EN146

Cde 24 V entrée CHP*

Cde 24 V entrée CHP

+ 

Entrée TIC**

Entrée J/N
Relais de  
commande  
BT / TBT Contact J/N

(Jour/Nuit)

1

1

1

1
(opérateur de service)

Carte TCP/IP 
intégrée

Carte TCP/IP 
intégrée



Moulures 
et plinthes

Faciles à mettre en œuvre et d'une finition 
irréprochable, les moulures et plinthes tehalit.SL 
conviennent pour la rénovation ou l'extension 
d'installations dans l'habitat ou les petits locaux 
professionnels.
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Système de moulures 
tehalit.ateha
Qualité et confort de pose

Les moulures tehalit.ateha concilient esthétique, 
qualité et facilité de pose pour vos chantiers.

Les avantages pour vous :

 - Des cloisons guide-clous souples facilitent 
considérablement la fixation des profilés.

 - D’astucieuses agrafes intégrées dans les moulures 
retiennent les fils au moment de poser les couvercles.

 - Un matériau souple, facile à travailler.

 - Des pièces de forme offrent un recouvrement des 
couvercles de 10 mm, pour permettre une finition 
irréprochable.

Caractéristiques techniques :

 - Matériau : PVC rigide, IP 40 / IK 07.

 - Couleurs : blanc  RAL 9016 et marron RAL 8014.

 - Des pièces de forme variables (83 à 140°) qui s’adaptent 
à tous les angles.

 - Les moulures sont compatibles avec le système  
de plinthes et les moulures d’angle, grâce aux pièces 
de forme spécifiques.



 12.03

M
ou

lu
re

s 
et

 p
lin

th
es

03 0401
Des cloisons guide-clous 
souples
Facilitent considérablement 
la fixation des profilés.

02
D’astucieuses agrafes 
intégrées retiennent les fils 
au moment de la pose des 
couvercles.

Des pièces de forme 
variables (83 à 140°) 
S’adaptent à tous les angles. 
Elles offrent un recouvrement 
des couvercles de 10 mm, 
pour permettre une finition 
irréprochable.

Un design très actuel
Des supports adaptés au 
design de l’appareillage 
ateha de Hager.

05
Une pièce multifonctionnelle
(Té, dérivation, 3D, tour de 
porte) permet de s’adapter 
à toutes les configurations 
tout en respectant la norme.

Expert tips

83° - 140°83° - 140°
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Goulotte 
complète

Angle extérieur
variable

Angle intérieur 
variable

Angle plat

tehalit.ateha
Moulures, largeurs 20 et 30 mm

13

24

13

24

13

32

13

32

ATA122009016
ATA122008014
84 m en 2,10 m

ATA122019016
ATA122018014
84 m en 2,10 m

ATA123009016
ATA123008014
60 m en 2,10 m

ATA123019016
ATA123018014
60 m en 2,10 m

ATA163009016
ATA163008014
50 m en 2,10 m

ATA163019016
ATA163018014
50 m en 2,10 m

ATA630009016
46 m en 2,10 m

ATA122039016
ATA122038014
40 pièces

ATA122049016
ATA122048014
40 pièces

ATA122059016
ATA122058014
40 pièces

ATA122039016
ATA122038014
40 pièces

ATA122049016
ATA122048014
40 pièces

ATA122059016
ATA122058014
40 pièces

ATA123039016
ATA123038014
40 pièces

ATA123049016
ATA123048014
40 pièces

ATA123059016
ATA123058014
40 pièces

ATA123039016
ATA123038014
40 pièces

ATA123049016
ATA123048014
40 pièces

ATA123059016
ATA123058014
40 pièces

ATA163039016
ATA163038014
20 pièces

ATA163049016
ATA163048014
20 pièces

ATA163059016
ATA163058014
20 pièces

ATA163039016
ATA163038014
20 pièces

ATA163049016
ATA163048014
20 pièces

ATA163059016
ATA163058014
20 pièces

Blanc
Marron
Emballage

Réf.

ATA707599016
ATA707598014

ATA711599016
ATA711598014

Blanc 
Marron
Emballage

Blanc 
Marron
Emballage

Blanc 
Marron
Emballage

Blanc 
Marron
Emballage

Blanc 
Marron
Emballage

Couleur

Blanc 
Marron

Blanc 
Marron

Emballage

10 pièces

8 pièces

Blanc
Emballage

Désignation

Boîte de dérivation
75 x 75 x 32

Boîte de dérivation
115 x 115 x 52

Livraison : 
socle et couvercle 
+ 4 agrafes par longueur 
(sauf 13 x 24 mm).

Longueur standard : 2,10 m; 
autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Matériau : PVC rigide, 
indice de protection : IP 40, 
IK 07 / couvercle "ouverture tournevis".

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau
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Embout Joint de 
couvercle

Té, dérivation, 3D
et tour de porte

Adaptateur 
double pour  
appareillage 
ateha

Adaptateur simple 
pour appareillage 
ateha

Adaptateur pour 
app. 60 mm

tehalit.ateha
Moulures, largeurs 20 et 30 mm

Pince à encocher 
L5562
Emballage : 1 pièce
pour découper la paroi latérale d‘une 
goulotte et permettre le passage d‘un 
câble

Pince coupe moulures
L5561
Emballage : 1 pièce
longueur de lame : 85 mm
pour découper les moulures
à 45° et 90°

Sachet de 50 agrafes
couleur : bleu
ATA99030
pour  ATA12300, ATA12301 

ATA16300, ATA16301

ATA122069016
ATA122068014
40 pièces

ATA122079016
ATA122078014
40 pièces

ATA122089016
ATA122088014
20 pièces

ATA123919016

20 pièces

ATA122069016
ATA122068014
40 pièces

ATA122079016
ATA122078014
40 pièces

ATA122089016
ATA122088014
20 pièces

ATA123919016

20 pièces

ATA123069016
ATA123068014
40 pièces

ATA123079016
ATA123078014
40 pièces

ATA123089016
ATA123088014
20 pièces

ATA123919016

20 pièces

ATA123069016
ATA123068014
20 pièces

ATA123079016
ATA123078014
20 pièces

ATA123089016
ATA123088014
15 pièces

ATA123919016

20 pièces

ATA163069016
ATA163068014
20 pièces

ATA163079016
ATA163078014
20 pièces

ATA163089016
ATA163088014
10 pièces

ATA163919016

20 pièces

ATA163069016
ATA163068014
20 pièces

ATA163079016
ATA163078014
20 pièces

Cartouche de colle Mastifix
ATACOLLE
Emballage : 12 pièces
Contenance : 0,3 l

ATA163089016
ATA163088014
10 pièces

ATA163919016

20 pièces

ATA123929016

10 pièces

ATA806099016

5 pièces

ATA123929016

10 pièces

ATA806099016

5 pièces

ATA123929016

10 pièces

ATA806099016

5 pièces

ATA123929016

10 pièces

ATA806099016

5 pièces

ATA163929016

10 pièces

ATA806099016

5 pièces

ATA163929016

10 pièces

ATA806099016

5 pièces

ATACOLLE

L5562

ATA99030

L5561

Teintes :

Blanc, RAL 9016

Marron, RAL 8014

 X L‘appareillage saillie ateha, voir page 12.08
 X Capacités de câblage, voir page 12.22

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau
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tehalit.ateha
Moulures, largeurs 50 et 75 mm

Livraison : 
socle et couvercle 
+ 4 agrafes par longueur 

Longueur standard : 2 m; 
autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Matériau : PVC rigide, 
indice de protection : IP 40, 
IK 07 / couvercle "ouverture tournevis".

Goulotte 
complète

Angle extérieur
variable

Angle intérieur 
variable

Angle plat

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

13

52

13

52

13

52

20

52

20

52

20

52

Blanc
Emballage

Blanc
Emballage

Blanc 
Emballage

Blanc
Marron
Emballage

Blanc 
Marron
Emballage

Blanc 
Marron
Emballage

Blanc 
Marron
Emballage20

74

Réf.

ATA707599016
ATA707598014

ATA711599016
ATA711598014

Couleur

Blanc 
Marron

Blanc 
Marron

Emballage

10 pièces

8 pièces

Désignation

Boîte de dérivation
75 x 75 x 32

Boîte de dérivation
115 x 115 x 52

ATA125009016
48 m en 2 m

ATA125039016
20 pièces

ATA125049016
20 pièces

ATA125059016
20 pièces

ATA125019016
48 m en 2 m

ATA125039016
20 pièces

ATA125049016
20 pièces

ATA125059016
20 pièces

ATA125029016
48 m en 2 m

ATA125039016
20 pièces

ATA125049016
20 pièces

ATA125059016
20 pièces

ATA205009016
ATA205008014
32 m en 2 m

ATA205039016
ATA205038014
20 pièces

ATA205049016
ATA205048014
20 pièces

ATA205059016
ATA205058014
20 pièces

ATA205019016
ATA205018014
32 m en 2 m

ATA205039016
ATA205038014
20 pièces

ATA205049016
ATA205048014
20 pièces

ATA205059016
ATA205058014
20 pièces

ATA205029016
ATA205028014
32 m en 2 m

ATA207529016
ATA207528014
24 m en 2 m

ATA205039016
ATA205038014
20 pièces

ATA207539016
ATA207538014
20 pièces

ATA205049016
ATA205048014
20 pièces

ATA207549016
ATA207548014
20 pièces

ATA205059016
ATA205058014
20 pièces

ATA207559016
ATA207558014
20 pièces
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Teintes :

Blanc, RAL 9016

Marron, RAL 8014

 X L‘appareillage saillie ateha, voir page 12.08
 X Capacités de câblage, voir page 12.22

tehalit.ateha
Moulures, largeurs 50 et 75 mm

Embout Joint de 
couvercle

Té, dérivation, 3D
et tour de porte

Adaptateur 
double pour  
appareillage 
ateha

Adaptateur simple 
pour appareillage 
ateha

Adaptateur pour 
app. 60 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Sachet de 30 agrafes
couleur : bleu
ATA99050
pour  ATA12500, ATA12501 

ATA12502, ATA20500 
ATA20501, ATA20502

Sachet de 20 agrafes
couleur : bleu
ATA99075
pour ATA20752

Cartouche de colle Mastifix
ATACOLLE
Emballage : 12 pièces
Contenance : 0,3 l

ATACOLLE ATA99050

ATA125069016
40 pièces

ATA125079016
20 pièces

ATA125089016
10 pièces

ATA125919016
20 pièces

ATA125929016
10 pièces

ATA806099016
5 pièces

ATA125069016
40 pièces

ATA125079016
20 pièces

ATA125089016
10 pièces

ATA125919016
20 pièces

ATA125929016
10 pièces

ATA806099016
5 pièces

ATA125069016
40 pièces

ATA125079016
20 pièces

ATA125089016
10 pièces

ATA125919016
20 pièces

ATA125929016
10 pièces

ATA806099016
5 pièces

ATA205069016
ATA205068014
20 pièces

ATA205079016
ATA205078014
20 pièces

ATA205089016
ATA205088014
10 pièces

ATA205919016

20 pièces

ATA205929016

10 pièces

ATA806099016

5 pièces

ATA205069016
ATA205068014
20 pièces

ATA205079016
ATA205078014
20 pièces

ATA205089016
ATA205088014
10 pièces

ATA205919016

20 pièces

ATA205929016

10 pièces

ATA806099016

5 pièces

ATA205069016
ATA205068014
20 pièces

ATA207569016
ATA207568014
20 pièces

ATA205079016
ATA205078014
20 pièces

ATA207579016
ATA207578014
20 pièces

ATA205089016
ATA205088014
10 pièces

ATA207589016
ATA207588014
10 pièces

ATA205919016

20 pièces

ATA205929016

10 pièces

ATA806099016

5 pièces
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ateha – Appareillage apparent
Mécanismes commandes et lampes

Capacité de raccordement :
quickconnect :
 - minimum : 2 x 1 mm² fil rigide
 - maximum : 2 x 2,5 mm² fil rigide

WJA000

WJA040

WJA691

WJA690

WJA008

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Interrupteurs / boutons-poussoirs
10 AX - 250 V~

interrupteur ou poussoir 1  WJA000B

interrupteur va-et-vient ou poussoir 1  WJA001B

interrupteur va-et-vient ou poussoir
avec borne pour repiquage du neutre

1  WJA003B

Double interrupteur / bouton-poussoir
10 AX - 250 V~

Double interrupteur va-et-vient ou
poussoir

1  WJA040B

Lampes à câbler Compatibles avec interrupteur / bouton-
poussoir ou double interrupteur /
bouton-poussoir

rouge 250 V~ consommation 1 mA forte intensité
lumineuse, durée de vie min. 50 000 h

1 WJA691

bleue 250 V~ consommation 0,5 mA max.,
durée de vie min. 50 000 h

1 WJA690

rouge 12/24 V consommation 1 mA max.,
durée de vie min. 50 000 h

1 WJA693

bleue 12/24 V consommation 1 mA max.,
durée de vie min. 50 000 h

1 WJA694

Interrupteurs
10 AX - 250 V~

interrupteur bipolaire 1  WJA008B

permutateur 1  WJA010B

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Teinte :

Blanc, RAL 9016
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ateha - Appareillage apparent 
Mécanismes prises et accessoires

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Prises quickconnect
16 A - 250 V~

2 P + T 1  WJA100B

2 P 1  WJA102B

Sortie de câble pour câbles : 1,5 mm à 12 mm 1  WJA155B

Support pour fonction complémentaire Support pour mécanisme 
gallery 45 x 45 mm

1  WJA450B

Obturateur 1  WJA157B

Prises RJ45 avec clapet antipoussière Contacts auto-dénudants sans outil,
raccordement selon code couleur
normalisé EIA/TIA 568 A ou B

RJ45 Cat. 6 UTP UTP, 8 pts 1  WJA220B

RJ45 Cat. 6 FTP FTP, 9 pts 1  WJA223B

Boîtes boîte simple 1  WJA681B

boîte double horizontale / verticale 1  WJA682B

Prises télévision Bornes de connexion à vis pour un bon
maintien du câble coaxial

TV directe 1  WJA250B

TV + FM directe 1  WJA223B

TV + FM + SAT 1 câble directe 1 entrée 1  WJA256B

TV + FM + SAT 2 câbles directe 2 entrées 1  WJA257B

Prise Haut-Parleurs
prise HP simple connexions à pince 2 x 6 mm² 1  WJA291B

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

WJA100

WJA220

WJA256

WJA291

WJA450

WJA681
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Système de plinthes 
tehalit.SL
pour le tertiaire et l’habitat

Les avantages pour vous :

 - Des supports d’appareillage équipés.

 - Montage rapide et facile du support d’appareillage 
grâce à la vis 1/4 tour.

 - Des angles variables et recouvrants.

 - De nombreux décors rendent l’installation possible 
dans n’importe quel intérieur.

 - Les plinthes équipées d’éclairage LED, n’apportent pas 
seulement un design unique, elles apportent également 
une fonction de sécurité.

Caractéristiques techniques :

 - Matériau : PVC rigide.

 - Dimensions : 20 x 55 mm, 20 x 80 mm et 20 x 115 mm.

 - Teintes : blanc RAL 9016, noir RAL 9011.

 - Décor : aluminium et bois. Les finitions : hêtre, chêne, 
merisier, érable et sucupira.

 -  Livraison : socle et couvercle séparément.
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03 0401
Les cloisons du socle 
Garantissent une  
meilleure retenue des fils 
avant la pose du couvercle.

02
Angles variables 
intérieurs et extérieurs 
Permettent d’épouser les 
irrégularités des murs et 
garantissent une finition 
irréprochable.

De nombreuses finitions
Les plinthes 20 x 55 et 
20 x 80 mm sont disponibles 
en décor aluminium et bois : 
hêtre, chêne, érable, merisier 
et sucupira.

Des supports d’app. 60 mm 
Sont disponibles en 8 
couleurs pour les hauteurs 
50 et 80 mm.

05
Des supports d'app. 45 mm
Sont disponibles en 8 
couleurs pour les dimensions 
50 et 80 mm et permettent 
d'intégrer toutes les fonctions 
d'app. gallery en 45 mm.

Expert tips

0706
Une mise en oeuvre  
au 1/4 de tour
Une fois le socle fixé contre 
le mur, vous clipsez le sup-
port sur le socle, ajustez sa 
position puis tournez la vis 
¼ de tour pour le bloquer.

La plinthe LED
Est composée d’une bande 
d’ouverture transparente 
derrière laquelle vient se 
loger la bande LED.

10 mm
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SL200551

36 m

SL2005529011
SL2005529016
SL200552D1
SL200552D2
SL200552D3
SL200552D4
SL200552D5
SL200552D6

18 m

20

55

Socle
PVC rigide

Couvercle
PVC rigide

SL200551 et SL200552

Noir
Blanc
Aluminium
Hêtre
Erable
Merisier
Chêne
Sucupira

Emballage

tehalit.SL 
Plinthes, hauteur 55 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Livraison :
Socle de fond perforé et couvercle à commander séparément.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Teintes :
Blanc, RAL 9016
Noir, RAL 9011
Décor alu, D1
Décor hêtre, D2

Décor érable, D3

Décor merisier, D4

Décor chêne, D5

Décor sucupira, D6
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7272

83-135°

4040

83-135°
22

40
22

40

110

90

22

40

180

SL2005549011
SL2005549016
SL200554D1
SL200554D2
SL200554D3
SL200554D4
SL200554D5
SL200554D6

1 pièce

SL2005539011
SL2005539016
SL200553D1
SL200553D2
SL200553D3
SL200553D4
SL200553D5
SL200553D6

1 pièce

SL2005569011
SL2005569016
SL200556D1
SL200556D2
SL200556D3
SL200556D4
SL200556D5
SL200556D6

1 pièce

SL20055819011
SL20055819016
SL2005581D1

1 pièce

SL2005579011
SL2005579016
SL200557D1
SL200557D2
SL200557D3
SL200557D4
SL200557D5
SL200557D6

1 pièce

SL20055A9011
SL20055A9016
SL20055AD1
SL20055AD2
SL20055AD3
SL20055AD4
SL20055AD5
SL20055AD6

1 pièce

SL20055AC9011
SL20055AC9016
SL20055ACD1
SL20055ACD2
SL20055ACD3
SL20055ACD4
SL20055ACD5
SL20055ACD6

1 pièce

SL2005589011
SL2005589016
SL200558D1

1 pièce

Angle intérieur 
variable
83°-135°

Angle extérieur 
variable
83°-135°

Embout
gauche / droit

Dérivation sur
moulure d‘angle
EK400400

Cache-découpe Pièce de
recouvrement
pour support
d‘app. 45 mm

Pièce de  
recouvrement 
pour support 
d‘app. 60 mm

Dérivation sur
AKA181250ELN
SLA180750ELN
SL180750

tehalit.SL
Plinthes, hauteur 55 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Matériau :
Socle et couvercle : PVC rigide.
Pièces de forme : PC/ABS, sans halogène.  

 X Supports d'appareillage : voir à partir de la page 12.18
 X Capacité de câblage, voir page 12.22
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SL200801

36 m

SL2008029011
SL2008029016
SL200802D1
SL200802D2
SL200802D3
SL200802D4
SL200802D5
SL200802D6

18 m

Socle
PVC rigide

Couvercle
PVC rigide

SL200801 et SL200802

Noir
Blanc 
Aluminium
Hêtre
Erable
Merisier
Chêne
Sucupira

Emballage

tehalit.SL 
Plinthes, hauteur 80 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

20

80

Livraison :
Socle de fond perforé et couvercle à commander séparément.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Teintes :
Blanc, RAL 9016
Noir, RAL 9011
Décor alu, D1
Décor hêtre, D2

Décor érable, D3

Décor merisier, D4

Décor chêne, D5

Décor sucupira, D6
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SL2008049011
SL2008049016
SL200804D1
SL200804D2
SL200804D3
SL200804D4
SL200804D5
SL200804D6

1 pièce

SL2008039011
SL2008039016
SL200803D1
SL200803D2
SL200803D3
SL200803D4
SL200803D5
SL200803D6

1 pièce

SL2008069011
SL2008069016
SL200806D1
SL200806D2
SL20v0806D3
SL200806D4
SL200806D5
SL200806D6

1 pièce

SL20080819011
SL20080819016
SL2008081D1

1 pièce

SL2008079011
SL2008079016
SL200807D1
SL200807D2
SL200807D3
SL200807D4
SL200807D5
SL200807D6

1 pièce

SL20080A9011
SL20080A9016
SL20080AD1
SL20080AD2
SL20080AD3
SL20080AD4
SL20080AD5
SL20080AD6

1 pièce

SL20080AC9011
SL20080AC9016
SL20080ACD1
SL20080ACD2
SL20080ACD3
SL20080ACD4
SL20080ACD5
SL20080ACD6

1 pièce

SL2008089011
SL2008089016
SL200808D1

1 pièce

Angle intérieur 
variable
83°-135°

Angle extérieur 
variable
83°-135°

Embout
gauche / droit

Dérivation sur
moulure d'angle
EK400400

Cache-découpe Pièce de
recouvrement
pour support
d'app. 45 mm

Pièce de  
recouvrement 
pour support 
d'app. 60 mm

Dérivation sur
AKA181250ELN
SLA180750ELN
SL180750

tehalit.SL
Plinthes, hauteur 80 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

7272

83-135°

4040

83-135°

22
40

22
40

110

40

180
90

33

Matériau :
Socle et couvercle : PVC rigide.
Pièces de forme : PC/ABS, sans halogène.

 X Supports d‘appareillage : voir à partir de la page 12.18
 X Capacité de câblage, voir page 12.22
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SL201151

24 m

SL2011529011 
SL2011529016 

24 m

Socle
PVC rigide

Couvercle
PVC rigide

SL2001151 et SL201152

Noir
Blanc

Emballage

tehalit.SL 
Plinthes, hauteur 115 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Livraison :
Socle de fond perforé et couvercle à commander séparément.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Teintes :
Blanc, RAL 9016
Noir, RAL 9011

20

11
5
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SL2011549011
SL2011549016

1 pièce

SL2011539011
SL2011539016

1 pièce

SL2011569011
SL2011569016

1 pièce

SL20115819011
SL20115819016

1 pièce

SL2011579011
SL2011579016

1 pièce

SL20115A9011
SL20115A9016

1 pièce

SL20115AC9011
SL20115AC9016

1 pièce

SL2011589011
SL2011589016

1 pièce

Angle intérieur 
variable
83°-135°

Angle extérieur 
variable
83°-135°

Embout
gauche / droit

Dérivation sur
moulure d'angle
EK400400

Cache-découpe Pièce de  
recouvrement 
pour support 
d'app. 45 mm

Pièce de  
recouvrement 
pour support 
d'app. 60 mm

Dérivation sur
AKA181250ELN
SLA180750ELN
SL180750

tehalit.SL
Plinthes, hauteur 115 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Matériau :
Socle et couvercle : PVC rigide.
Pièces de forme : PC/ABS, sans halogène.  

 X Supports d'appareillage : voir à partir de la page 12.18
 X Capacité de câblage, voir page 12.22

7272

83-135°

4040

83-135 22
40 22

40

90

38

40

180

110
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tehalit.SL
Supports d‘appareillage pré-équipés pour plinthes

SL200559609016

SL20055920F9016

SL200809609016

SL20080920F9016

SL201159609016

SL20115920F9016

Désignation Caractéristiques Teintes : Emb. Réf.

Plinthes SL20055 :
support d‘appareillage 
équipé d‘une prise de courant
double 2 P + T (45 mm)

Prise de courant 230 V~, 16 A Blanc 1  SL200559609016
Noir 1 SL200559609011
Décor alu 1 SL20055960D1

Plinthes SL20080 :
support d‘appareillage 
équipé d‘une prise de courant
double 2 P + T (45 mm)

Prise de courant 230 V~, 16 A Blanc 1  SL200809609016
Noir 1 SL200809609011
Décor alu 1 SL20080960D1

Plinthes SL20115 :
support d‘appareillage 
équipé d‘une prise de courant
double 2 P + T (45 mm)

Prise de courant 230 V~, 16 A Blanc 1  SL201159609016
Noir 1 SL201159609011

Plinthes SL20055 :
support d‘appareillage 
équipé d‘une prise de courant
2 P + T (45 mm) et d‘une
prise informatique double

Prise de courant 230 V~, 16 A
Prise informatique :
RJ45 Cat. 6 FTP, double

Blanc 1  SL20055920F9016
Noir 1 SL20055920F9011

Décor alu 1 SL20055920FD1

Plinthes SL20080 :
support d‘appareillage 
équipé d‘une prise de courant
2 P + T (45 mm) et d‘une
prise informatique double

Prise de courant 230 V~, 16 A
Prise informatique : 
RJ45 Cat. 6 FTP, double

Blanc 1  SL20080920F9016
Noir 1 SL20080920F9011

Décor alu 1 SL20080920FD1

Plinthes SL20115 :
support d‘appareillage 
équipé d‘une prise de courant
2 P + T (45 mm) et d‘une prise      
informatique double

Prise de courant 230 V~, 16 A
Prise informatique :
RJ45 Cat. 6 FTP, double

Blanc 1  SL20115920F9016
Noir 1 SL20115920F9011

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Supports d‘appareillage vides et pré-équipés pour le système  
de plinthes tehalit.SL du type SL20055, SL20080, SL20115

Teintes :
Blanc, RAL 9016
Noir, RAL 9011
Décor alu, D1
Décor hêtre, D2

Décor érable, D3

Décor merisier, D4

Décor chêne, D5

Décor sucupira, D6

Matériau :
PC/ABS, sans halogène.

La pièce de recouvrement pour le support d‘appareillage doit être commandée 
séparément en fonction du couvercle de la plinthe.

X Appareillage gallery au format 45 mm pour goulottes, voir page 10.08



 12.19

M
ou

lu
re

s 
et

 p
lin

th
es

tehalit.SL 
Supports d‘appareillage vides pour plinthes

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Désignation Teintes : Emb. Réf.

Plinthes SL20055 :
support vide pour app. 45 mm
gallery

Blanc 1  SL200559039016
Noir 1 SL200559039011
Décor alu 1 SL20055903D1

Décor hêtre 1 SL20055903D2

Décor érable 1 SL20055903D3

Décor merisier 1 SL20055903D4

Décor chêne 1 SL20055903D5

Décor sucupira 1 SL20055903D6

Plinthes SL20055 :
support universel vide pour
app. à entraxe 60 mm

Blanc 1  SL200559019016
Noir 1 SL200559019011
Décor alu 1 SL20055901D1

Décor hêtre 1 SL20055901D2

Décor érable 1 SL20055901D3

Décor merisier 1 SL20055901D4

Décor chêne 1 SL20055901D5

Décor sucupira 1 SL20055901D6

Plinthes SL20080 :
support vide pour app. 45 mm
gallery

Blanc 1  SL200809039016
Noir 1 SL200809039011
Décor alu 1 SL20080903D1

Décor hêtre 1 SL20080903D2

Décor érable 1 SL20080903D3

Décor merisier 1 SL20080903D4

Décor chêne 1 SL20080903D5

Décor sucupira 1 SL20080903D6

SL20055903D4

SL20055901D6

SL20080903D1

SL20080901D2

SL201159039016

SL201159019016

Plinthes SL20080 :
support universel vide pour
app. à entraxe 60 mm

Blanc 1  SL200809019016
Noir 1 SL200809019011
Décor alu 1 SL20080901D1

Décor hêtre 1 SL20080901D2

Décor érable 1 SL20080901D3

Décor merisier 1 SL20080901D4

Décor chêne 1 SL20080901D5

Décor sucupira 1 SL20080901D6

Plinthes SL20115 :
support vide pour app. 45 mm
gallery

Blanc 1  SL201159039016
Noir 1 SL201159039011

Plinthes SL20115 :
support universel vide pour
app. à entraxe 60 mm

Blanc 1  SL201159019016
Noir 1 SL201159019011
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tehalit.SL
Plinthes LED et accessoires

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Ruban de LEDs
 - Ruban de LEDs en silicone 24 V; divisible tous les 10 cm ou par 6 LEDs
 - Distance entre LEDs : 16 mm (360 LEDs)
 - Montage aisé par des accessoires d’accouplement enfichables
 - Blanc : ca. 6500 K

 - Puissance de lumière : 2.304 lm
 - Degré de protection : IP68
 - Puissance : 28,8 W
 - Tension : 24 V DC

LED06WEISS

SL20080259011

SL200801LED

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Ruban de LEDs long. x larg. x haut. :
6000 x 4 x 11 mm

1 set LED06WEISS

Couvercles hauteur 80 mm pour LEDs couvercle avec bande transparente satiné

noir, RAL 9011 18 m SL20080259011

décor aluminium 18 m SL2008025D1

Supports équipés d’un transfo 30 W pour ruban de LEDs de 6 m, précâblé,
pièce de recouvrement SL20080AXXX,  
à commander séparément

noir, RAL 9011 1 SL200809LED9011

décor aluminium 1 SL200809LEDD1

Boîtes de raccordement pour LEDs
des plinthes SL

peut être utilisée comme boîte de
rangement pour un transfo

blanc 1  COL40110SET19016

décor aluminium 1 COL40110SET1ALU

Socle hauteur 80 mm pour LEDs socle pour plinthe 20 x 80 mm 36 m SL200801LED

Transfo pour ruban de LEDs de 6 m transfo 30 W / 24 V DC pour ruban de LEDs 1 LEDTR030

Transfo pour ruban de LEDs de 20 m transfo 100 W / 24 V DC pour ruban de LEDs 1 LEDTR100

SL200809LED9011

LEDTR030

LEDTR100

COL40110SET19016
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tehalit.EK
Moulures d'angle

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Livraison :
socle et couvercle.

Longueur standard : 2,5 m
autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Matériau : PVC rigide
couvercle „ouverture tournevis“.

Teinte :
Blanc, RAL 9016

Blanc
Emballage

EK4004009016
40 m

EK4004059016
1 pièce

EK4004039016
1 pièce

EK4004089016
1 pièce

EK4004069016
1 pièce

EK4004079016
1 pièce

Socle et 
couvercle

Angle intérieur Angle extérieur Angle intérieur 
3 D

Embout Joint de 
couvercle

40

40
EK400400

Dérivation sur 
ATA122009016
ATA123009016
ATA630009016

Dérivation sur
SL20055
SL20080
SL20115

Blanc 

Emballage

SL20055819016
pour SL20055
1 pièce

Blanc

Emballage

SL20080819016
pour SL20080
1 pièce

Blanc 

Emballage

SL20115819016
pour SL20115
1 pièce

EK40040829016

1 pièce

Interconnexion entre plinthes et moulures



 12.22 Sous réserve de modifications techniques

tehalit.ateha / SL / EK 
Capacités de câblage et dimensions

réduit à 70

20

55

20

55

20

55 réduit à 70
1

2

20

80

20

80

20

80

réduit à 70
1

2

3

20

11
5

20

11
5

réduit à 70

1

2

3

4

150
150

utile*

300
300

226

16
16

11,5

Ø max.

2
2

1

nombre de câbles

8
8

6

6

16
16

13

2,5

24
24

18

1,5

40 x 40

13 x 24

dimen-
sions

1
2

1

comparti-
ments

ATA12200

nombre de fils en mm2

4

8
8

11,5
11,5

A x B

113

section par com-
partiment en mm2

EK400400

3 x 2,5 mm2 nominale

9

ATA12201 1
2

7
7

5
5

3
3

2
2

0
0

7,5
7,5

90
90

45
45

1 24 19 15 10 2 11,5 281 141

ATA12301 1
2

10
10

6
6

4
4

1
1

11,5
11,5

128
128

64
64

ATA12500 1 44 36 23 16 4 11,5 551 276

ATA12501 1
2

29
11

24
8

15
5

11
4

3
1

313
127

157
64

ATA12502 1
2
3

11
15
11

8
12
8

5
7
5

4
6
4

1
1
1

11,5
11,5
11,5

128
162
128

64
81
64

ATA16300 1 32 26 17 12 3 12,5 372 186

ATA16301 1
2

14
14

11
11

7
7

5
5

1
1

12,5
12,5

160
160

80
80

ATA20501 1
2

46
19

34
14

25
9

16
6

4
1

16,5
16,5

546
227

273
114

ATA20502 1
2
3

19
23
19

14
17
14

9
12
9

6
9
6

1
1
1

16,5
16,5
16,5

227
274
227

114
137
114

ATA20752 1
2
3

19
51
19

14
43
14

9
32
9

6
21
6

1
5
1

16,5
16,5
16,5

227
613
227

114
307
114

références moulures

12
12

référence moulure d'angle EK

* section servant de base de calcul pour définir les contenances en fonction des différentes sections de câbles

Capacités de câblage

ATA 63000 Des conducteurs de 1,5 ou 2,5 mm2 
peuvent être placés dans les  
compartiments 1, 2, 3, 4 et 5.

En fonction de la taille des vis utilisée 
pour la fixation du profilé, le  
compartiment 3 ne sera plus disponible.

ATA12300

ATA20500 1 69 51 37 30 6 16,5 817 409

13 x 24

13 x 32

13 x 32

13 x 52

13 x 52

13 x 52

16 x 32

20 x 52

16 x 32

20 x 52

20 x 52

20 x 74

moulures ateha

plinthes SL

comparti-
ments

nombre de fils en mm2 nombre de câbles

références plinthes 1,5 2,5 4 6 3 x 1,5  mm2 3 x 2,5  mm2 Ø max.

SL20055 1
2

14
30

11
21

7
15

4
9

2
3

1
2

15
15

SL20080 1
2
3

14
23
35

11
14
21

8
10
15

6
7
11

1
2
4

1
2
2

15
15
15

SL20115 1
2
3
4

14
18
35
52

11
14
27
33

7
9
19
23

5
6
12
15

1
2
5
5

1
2
3
3

15
15
15
15
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tehalit.ateha  
Dimensions des pièces de forme

A

A

A
A

A

A

A A

ATA12200/12201 26,5 48 50 24

ATA12300/12301 26,5 48 58 24

ATA12500/12501/12502 26,5 48 78 24

ATA16300/16301 26,5 49,5 58 24

ATA20500/20501/20502 26,5 54 78 24

ATA20752 26,5 54 100 24

24

24

24

24

24

24

ATA12200/12201 72 77 154

ATA12300/12301 80 77 154 92

92ATA12500/12501/12502 102 77 154

92

ATA16300/16301 85 77 154 92

ATA20500/20501/20502 114 77 154 92

ATA20752 140 77 154 92

-

-

-

-

-

-

ATA70759 - - - - 77

ATA71159 - - - - 114

pour les moulures

té, dérivation et 3D

cote en mm

support app. ateha 
cote en mm
simple double

support app. 60 mm

cote en mm

boîte de dérivation

cote en mm

pour les moulures
angle extérieur
cote en mm

angle intérieur
cote en mm

angle plat
cote en mm

embout
cote en mm

joint de couvercle
cote en mm

Pièces de forme

A



En PVC, aluminium ou acier, petites ou grandes, 
les goulottes d'installation Hager sont compa-
tibles avec tous les appareillages du marché.
La solution idéale pour équiper une installation 
électrique dans les locaux professionnels et 
les immeubles tertiaires.

Goulottes 
d'installation
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tehalit.LFF  
goulottes universelles en PVC

13.02

tehalit.GBD 
goulottes en PVC 

13.08

tehalit.GBA 
goulottes en aluminium

13.12

Appareillage gallery au format 45 mm 13.14

tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS 
goulottes en PVC, sans halogène, alu et acier

13.16

Appareillage pour goulottes  
tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS

13.32

Guide technique 13.36

13 Page



 13.02

tehalit.LFF 
Une seule goulotte
pour toutes les situations

Le système tehalit.LFF offre désormais la possibilité 
d'adapter des supports pour recevoir l'ensemble des 
appareillages disponibles sur le marché. Si l'on ajoute 
des pièces de forme variables et recouvrantes, on obtient 

les caractéristiques d'une véritable goulotte d'installation.
Par conséquent, il n'est plus nécessaire de changer de 
système de goulotte puisqu'avec la goulotte LFF, distribution 
et installation sont réalisables avec le même profilé.

Les avantages pour vous :

 - Une pose rapide et sûre grâce aux éclisses coulissantes.

 - Tenue optimale des câbles grâce aux agrafes 
prémontées.

 - Des pièces de forme à géométrie variable garantissent 
une finition irréprochable.

 - Les pièces de forme recouvrent les couvercles de 10 mm.

 -  Montage d'appareillage standard au format 45 et 60 mm 
grâce à des supports extensibles.

Caractéristiques techniques :

Profilés 
 - Matériau : PVC. 
 - Dimensions : 40 x 90 mm, 40 x 110 mm, 60 x 90 mm, 
60 x 110 mm.
 - Couleur : blanc RAL 9016.
 - Livraison : socle percé, couvercle, protégés par un film.
 -  2 éclisses et 4 agrafes prémontées par longueur.

Montage de l'appareillage : 
 - appareillage au format 45 mm,
 -  appareillage au format 60 mm,
 -  appareillage CEE - 16 A (profilé 60 x 110 mm).



 13.03

G
ou

lo
tt

es
 

d‘
in

st
al

la
tio

n

Un maintien parfait
Des agrafes intégrées 
garantissent une bonne 
tenue des câbles.
La position semi-ouverte 
facilite les rajouts.

Un montage facile
Des éclisses coulissantes 
guident et maintiennent 
le profilé suivant.

La goulotte s'adapte 
à toutes les situations
Grâce aux pièces de forme
recouvrantes à géométrie 
variable.

Montage de tous  
les appareillages
Des supports  
d'appareillage extensibles 
qui recouvrent le couvercle 
de la goulotte.
La goulotte qui reçoit aussi 
bien l'appareillage 45 mm 
que 60 mm.

Expert tips

03 040201



 13.04 Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Livraison :
Socle percé, couvercle, 4 agrafes et 2 éclisses.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Matériau :
PVC rigide, indice de protection : IP 4X - IK 07.

Goulotte
complète
socle et
couvercle

Cloison 
amovible

Angle extérieur Angle plat

tehalit.LFF
Goulotte en PVC, profondeurs 40 et 60 mm

Angle intérieur

Blanc

Emballage

LFF6009049016

5 pièces

LFF6009039016

5 pièces

LFF6009059016

5 pièces

LFF6009009016

16 m

M2026

50 m

Blanc

Emballage

LFF6011049016

5 pièces

LFF6011039016

5 pièces

LFF6011059016

5 pièces

LFF6011009016

16 m

M2026

50 m

Blanc

Emballage

LFF4009049016

5 pièces

LFF4009039016

5 pièces

LFF4009059016

5 pièces

LFF4009009016

24 m

M2024

50 m

Blanc

Emballage

LFF4011049016

5 pièces

LFF4011039016

5 pièces

LFF40011059016

5 pièces

LFF4011009016

20 m

M2024

50 m

LFF79U

Emballage 
10 pièces

L4770

Emballage 
10 pièces

LFF79H

Emballage 
10 pièces

Boîte d'isolation 
pour support  
60 mm

Adaptateur pour
montage vertical 
d'appareillage    
simple 45 mm *  

Boîte d'isolation 
pour support  
45 x 45 mm

* Sauf la prise simple gallery
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Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

tehalit.LFF
Goulotte en PVC, profondeurs 40 et 60 mm

Teintes :

Blanc, RAL 9016 

 Appareillage gallery au format 45 mm pour goulottes, voir page 13.14
  Capacités de câblage, voir page 13.36

LFF71H0909016

10 pièces

LFF09079016

10 pièces

LFF60J9016

10 paires

LFF6009069016

10 pièces

LF4009089016

5 pièces

LFF71H0999016
Set de 10 pièces
4 sets

LFF71U0909016

10 pièces

LFF71H1109016

10 pièces

LFF11079016

10 pièces

LFF60J9016

10 paires

LFF6011069016

10 pièces

LF4011089016

10 pièces

LFF71H1199016
Set de 10 pièces
4 sets

LFF71U1109016

10 paires

a

Extensions pour
support d'app.
45 x 45 mm

Support
d'appareillage
45 x 45 mm

Support
d'appareillage
entraxe 60 mm

Joint de
couvercle

Joint de socleSupport
d'appareillage
CEE 16 A
(entraxe 60/70 mm)

Embout Te- et croix

LFF71H0909016

10 pièces

LFF09079016

10 pièces

LFF60J9016

10 paires

LFF6009069016

10 pièces

LF6009089016

8 pièces

LFF71H0999016
Set de 10 pièces
4 sets

LFF71U0909016

10 pièces

LFF71H1109016

10 pièces

LFF71Z1109016

4 pièces

LFF11079016

10 pièces

LFF60J9016

10 paires

LFF6011069016

10 pièces

LF6011089016

5 pièces

LFF71H1199016
Set de 10 pièces
4 sets

LFF71U1109016

10 pièces
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tehalit.GBD / GBA 
Goulottes pour l’appareillage 
au format 45 mm en PVC
et aluminium

Les avantages pour vous :

 - De nombreuses pièces de forme et des angles variables 
pour un rendu impeccable.

 - Une compatibilité totale avec tous les appareillages 
au format 45 mm du marché.

 - Montage de l’appareillage à enclipsage direct,  
sans l’aide de supports.

 - Goulottes courbées ou rectangulaires pour pouvoir être 
posées en plinthe ou en allège, horizontalement 
ou verticalement.

Caractéristiques techniques :

 - Les goulottes sont livrées avec un film de protection.

 - Disponibles :  
* en PVC (GBD), blanc RAL 9016 et noir (RAL 9011) 
* en aluminium (GBA), anodisé naturel et blanc RAL 9016   
  pour les profilés rectangulaires.

 - Cloison(s) pour la séparation du courant fort 
et courant faible.

En PVC ou en aluminium, petites ou grandes, les goulottes
à enclipsage direct font face à toutes les situations.
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03 0401
Une gamme complète
Pour tous les besoins,
de 1 à 3 compartiments,
en PVC ou en aluminium.
(8 profilés au total).

02
Des éclisses
Garantissent une pose
aisée et une bonne finition
de l’installation.

Enclipsage direct
De l’appareillage au format
45 mm. (pas besoin de 
supports).

Des pièces de forme
Offrent à l’installation un
design irréprochable.

05
Les profilés
rectangulaires en noir
L’utilisation des goulottes
noires trouve sa place dans
des espaces sombres
ou discrets, des
environnements bruts
et des installations
esthétiques.

06
L’appareillage gallery
Une nouvelle gamme au 
format 45 mm qui s’intègre
parfaitement dans les
profilés, disponibles en
couleurs blanc, noir 
et aluminium. Pour des
applications spécifiques,
les couleurs rouge, verte et
orange sont aussi livrables
en standard.

Expert tips
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tehalit.GBD
Goulottes rectangulaires en PVC à enclipsage direct

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Livraison :
Socle percé (sauf GBD500500),
couvercle. Goulotte filmée.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Matériau :
Profilés en PVC rigide, pièces de forme en PC/ABS.
Indice de protection : IP 40 - IK 07.

Goulotte
complète
socle et
couvercle

Cloison Angle intérieur
variable
83° à 97°

Blanc
Noir
Emballage

GBD5013149016
GBD5013149011
5 pièces

GBD5013109016
GBD5013109011
12 m

GBD50P
72 m

Blanc
Noir
Emballage

GBD5016149016
GBD5016149011
4 pièces

GBD5016109016
GBD5016109011
8 m

Blanc
Noir
Emballage

GBD5005009016
GBD5005009011
16 m

GBD50P
72 m

Blanc
Noir
Emballage

GBD5008549016
GBD5008549011
5 pièces

GBD5008509016
GBD5008509011
16 m

GBD50P
72 m

5445
8545

56

6

comp. 3

comp. 2

comp. 1

6

L4770

Emballage 
10 pièces

Adaptateur pour
montage vertical
d'appareillage 
simple 45 mm *

* Sauf la prise simple gallery
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tehalit.GBD
Goulottes rectangulaires en PVC à enclipsage direct

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Teintes :

Blanc, RAL 9016 

Noir, RAL 9011

  Appareillage gallery au format 45 mm pour goulottes, voir page 13.14
  Capacités de câblage, voir page 13.37

Extension
angle intérieur
97° à 140°

Angle extérieur
variable
83° à 140°

GBDCLIP9016
GBDCLIP9011
10 pièces

GBD5005069016
GBD5005069011
5 pièces

GBDCLIP9016
GBDCLIP9011
10 pièces

GBD5008559016
GBD5008559011
4 pièces

GBD5008589016
GBD5008589011
4 pièces

GBD500859
GBD500859
10 paires

GBD5008569016
GBD5008569011
5 pièces

Eclisses
(blanc)

Angle intérieur
3D

Embout Joint de 
couvercle et clips 
de verrouillage*

Angle plat Té

GBD501314J9016

2 pièces

GBDCLIP9016
GBDCLIP9011
10 pièces

GBD5013159016
GBD5013159011
4 pièces

GBD5013189016
GBD5013189011
4 pièces

GBD501319
GBD501319
10 paires

GBD5013169016
GBD5013169011
5 pièces

GBD501614J9016

2 pièces

GBDCLIP9016
GBDCLIP9011
10 pièces

GBD5016159016
GBD5016159011
2 pièces

GBD5016189016
GBD5016189011
2 pièces

GBD501619
GBD501619
10 paires

GBD5016169016
GBD5016169011
5 pièces

GBD501314E9016

5 pièces

GBD5013139016
GBD5013139011
5 pièces

GBD501614E9016

4 pièces

GBD5016139016
GBD5016139011
4 pièces

GBD5008539016
GBD5008539011
5 pièces

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

* Clips de verrouillage : s'utilise uniquement en cas d'installation de modules 22,5 x 45 mm ou 45 x 45 mm
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tehalit.GBD
Goulottes arrondies en PVC à enclipsage direct

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Livraison :
Socle percé, couvercle.
Goulotte filmée.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, maxi 6 m.

Matériau :
Profilés en PVC rigide, pièces de forme en PC/ABS.
Indice de protection : IP40 - IK07.

Goulotte
complète
socle et
couvercle

Cloison Angle intérieur
variable
83° à 97°

Blanc
Noir
Emballage

GBD5010049016

5 pièces

GBD5010009016

16 m
GBD50P
72 m

56

Blanc
Noir
Emballage

GBD5019049016

4 pièces

GBD5019009016

8 m
GBD50P
72 m

zone 2 

zone 2 

zone 1 

zone 1 

zone 1 

zone 2 

1 

2 

3 45
 

56

20
7 45

 
45
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tehalit.GBD
Goulottes arrondies en PVC à enclipsage direct

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Teinte :

Blanc, RAL 9016

  Appareillage gallery au format 45 mm pour goulottes, voir page 13.14
  Capacités de câblage, voir page 13.38

Extension
angle intérieur
97° à 140°

Angle extérieur
variable
83° à 140°

GBD501004J9016

2 pièces

GBDCLIP9016

10 pièces

GBD5010059016

4 pièces

GBD5010089016

4 pièces

GBD501009

10 paires

GBD5010069016

5 pièces

EclissesAngle intérieur
3D

Embout Joint de 
couvercle 
et clips de  
verrouillage*

Angle plat Té

GBDCLIP9016

10 pièces

GBD5019059016

2 pièces

GBD5019089016

2 pièces

GBD501909

10 paires

GBD5019069016

5 pièces

GBD501904E9016

4 pièces

GBD5019039016

4 pièces

GBD501004E9016

5 pièces

GBD5010039016

5 pièces

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

* Clips de verrouillage : s'utilise uniquement en cas d'installation de modules 22,5 x 45 mm ou 45 x 45 mm
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tehalit.GBA
Goulottes d'installation à enclipsage direct en aluminium

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Livraison :
Socle et couvercle à commander séparément.
Film de protection.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Matériau :
Profilés en alu anodisé naturel ou laqué en blanc.
Pièces de forme en PC/ABS en blanc ou laquées en aluminium.
Indice de protection : IP 40 - IK 07.

Socle Couvercle

Aluminium
Blanc
Noir
Emballage

GBA501311ALU
GBA5013119016

12 m

GBA452ALU
GBA4529016

24 m

Aluminium
Blanc
Noir
Emballage

GBA500501ALU
GBA5005019016

24 m

GBA452ALU
GBA4529016

24 m

Aluminium
Blanc
Noir
Emballage

GBA500851ALU
GBA5008519016

12 m

GBA452ALU
GBA4529016

24 m

Aluminium
Blanc
Noir
Emballage

GBA501611ALU
GBA5016119016

8 m

GBA452ALU
GBA4529016

24 m

5445
8545

56

6

comp. 3

comp. 2

comp. 1

6

L4187CHRO
Matériau : tôle d'acier 
Emballage : 10 pièces

L5802
Matériau : tôle d'acier 
Emballage : 25 jeux

L4181GNGE
Longueur : 150 mm
Emballage :25 pièces 

L4182GNGE
Longueur : 300 mm
Emballage :25 pièces 

L4183GNGE
Longueur : 600 mm
Emballage :25 pièces 

Borne pour fil 
de mise à la terre

Jeu de bornes 
de terre
pour socle 
et couvercle

Fil de mise à la 
terre
avec cosses

Adaptateur pour
montage vertical
d'appareillage 
simple 45 mm *

Borne de terre pour socle aluminium
(sauf le socle GBA500501ALU)

Borne de terre pour couvercle 
aluminium (utilisation de cette borne 
de terre dans le socle GBA500501ALU)

L4770

Emballage : 10 pièces

* Sauf la prise simple gallery
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tehalit.GBA
Goulottes d'installation à enclipsage direct en aluminium

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Teinte :

Alu anodisé naturel, ALU

Blanc, RAL 9016

  Appareillage gallery au format 45 mm pour goulottes, voir page 13.14
 Capacités de câblage, voir page 13.37

Angle intérieur
variable
83° à 97°

Angle extérieur
variable
83° à 140°

GBD500506ALU
GBD5005069016

5 pièces

GBDCLIPALU
GBDCLIP9016

10 pièces

GBA50X9
GBA50X9

10 paires

GBD500855ALU
GBD5008559016

4 pièces

GBD500856ALU
GBD5008569016

5 pièces

GBDCLIPALU
GBDCLIP9016

10 pièces

Cloison Joint 
de couvercle 
et clips 
de verrouillage*

Eclisses
(acier)

Angle plat Embout

GBA50X9
GBA50X9

10 paires

GBD501315ALU
GBD5013159016

4 pièces

GBD501316ALU
GBD5013169016

5 pièces

GBDCLIPALU
GBDCLIP9016

10 pièces
GBD50P
72 m

GBD501314ALU
GBD5013149016

5 pièces

GBD501313ALU
GBD5013139016

5 pièces

GBD50P
72 m

GBD50P
72 m

GBD500854ALU
GBD5008549016

5 pièces

GBD500853ALU
GBD5008539016

5 pièces

GBA50X9
GBA50X9

10 paires

GBD501615ALU
GBD5016159016

2 pièces

GBD501616ALU
GBD5016169016

5 pièces

GBDCLIPALU
GBDCLIP9016

10 pièces

GBD501614ALU
GBD5016149016

4 pièces

GBD501613ALU
GBD5016139016

4 pièces

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

* Clips de verrouillage : s'utilise uniquement en cas d'installation de modules 22,5 x 45 mm ou 45 x 45 mm
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Désignation Caractéristiques Largeur Réf.

Prises simples interconnectables Prise simple 2 P + T, blanc 67,5 mm WXF421B

Prise simple 2 P + T, rouge 67,5 mm WXF421R

Prise simple 2 P + T, titane 67,5 mm WXF421T

Prise simple 2 P + T, noir 67,5 mm WXF421N

Prise simple 2 P + T, orange 67,5 mm WXF421E

Prise simple 2 P + T, vert 67,5 mm WXF421V

Prises doubles interconnectables Prise double 2 P + T, blanc 90 mm WXF422B

Prise double 2 P + T, rouge 90 mm WXF422R

Prise double 2 P + T, titane 90 mm  WXF422T

Prise double 2 P + T, noir 90 mm WXF422N

Prise double 2 P + T, orange 90 mm  WXF422E

Prise double 2 P + T, vert 90 mm WXF422V

Prises triples interconnectables Prise triple 2 P + T, blanc 135 mm WXF423B

Prise triple 2 P + T, rouge 135 mm WXF423R

Prise triple 2 P + T, titane 135 mm WXF423T

Prise triple 2 P + T, noir 135 mm WXF423N

Prise triple 2 P + T, orange 135 mm WXF423E

Prise triple 2 P + T, vert 135 mm WXF423V

Prises discriminées 
interconnectables

Prise simple 2 P + T 45 mm WXF431

Prise double 2 P + T 90 mm WXF432

Prise triple 2 P + T 135 mm WXF433

Détrompeur de fiche Pour les prises discriminées WXA001

Jonction pour prises 
interconnectables

Jonction entre les prises WS120

Interrupteur pour prises
interconnectables

Interrupteur 16 AX, blanc WXF436B

Interrupteur 16 AX, noir WXF436N

Interrupteur 16 AX, titane WXF436T

Serre câble Pour les prises interconnectables WS130

Capacité de raccordement quickconnect  :
-  minimum : 2 x 1 mm2 fil rigide
-  maximum :  2 x 2,5 mm2 fil rigide
Les prises sont inclinées à 45°.

Les prises de types WXF421x, WXF422x, WXF423x, WXF431,     
WXF432, WXF433 sont conformes à la NBN C 61-112-1.

Teintes :
Blanc (B)
Rouge (R)
Titane (T)
Noir (N)
Orange (E)
Vert (V)

gallery - Appareillage 45 mm
Prises de courant interconnectables pour goulottes

WXF421B

WXF422B

WXF422T

WXF423N

WXF423V

WXF421E

WXF436B

WS120

WXF423R

WS130

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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gallery - Appareillage 45 mm
Prises informatiques

WXF221

WXD205B

WXD206B

WXF228

WXD206N

Désignation Caractéristiques Largeur Réf. 
mécanisme

Réf. 
enjoliveur

Prises RJ45 Cat. 5e UTP Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF221  WXD205B

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF221  WXD206B

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF221  WXD205T

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF221  WXD206T

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF221  WXD205N

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF221  WXD206N

Prises RJ45 Cat. 5e FTP Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF222  WXD205B

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF222  WXD206B

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF222  WXD205T

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF222  WXD206T

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF222  WXD205N

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF222  WXD206N

Prises RJ45 Cat. 6 UTP Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF225  WXD205B

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF225  WXD206B

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF225  WXD205T

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, titane 45 mm  WXF225  WXD206T

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF225  WXD205N

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF225  WXD206N

Prises RJ45 Cat. 6 FTP Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF224  WXD205B

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF224  WXD206B

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF224  WXD205T

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF224  WXD206T

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF224 WXD205N

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF224  WXD206N

Prises RJ45 Cat. 6 STP Cat. 6 STP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF226  WXD205B

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF226  WXD206B

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF226  WXD205T

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF226  WXD206T

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF226  WXD205N

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF226 WXD206N

Prises RJ45 Cat. 6a STP Cat. 6a STP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF228  WXD205B

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF228  WXD206B

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF228  WXD205T

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF228  WXD206T

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF228 WXD205N

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF228 WXD206N

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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tehalit.BRP en PVC, 
BRHP sans halogène, 
tehalit.BRAP en alu, 
tehalit.BRS en acier
Un design moderne

Les avantages pour vous :

 - Des profilés stables et robustes.

 - Des pièces de forme variables et recouvrantes.

 - Montage frontal pratique des supports esthétiques 
pour l'appareillage 45 mm et les boîtes de montage 
pour tous les appareils standards 60 mm du marché.

 - Les couvercles ont toujours une largeur de 80 mm.

 - 30 % de gain de temps et 100 % sûr grâce au système 
de mise à la terre intégré dans les goulottes BRS.

Caractéristiques techniques :

 - Matériaux : BRP en PVC, BRHP sans halogène, BRAP 
en aluminium, BRS en acier.

 - Dimensions : de 65 x 100 mm à 80 x 200 mm.

 - Couleurs : RAL 9016 et RAL 9011 pour BRP, RAL 9016 
pour BRHP et BRS, RAL 9016 et alu anodisé pour 
BRAP.

 - Livraison : socle et couvercle séparément.

 - Pièces de forme sans halogène : angles intérieur et  
extérieur variables, angle plat, embout et cache-découpe.

 - Appareillage : 45 mm, 60 mm, prises ecoline et CEE.

Ces systèmes de goulottes au design moderne offrent en 
combinaison avec les supports d'appareillage 45 mm, les 
boîtes d'encastrement 60 mm, les prises ecoline et CEE, 
une solution idéale pour les installations électriques dans 
les bureaux, les labos, les sites de production, les magasins, 
etc. .... Ces profilés, très stables, en PVC, sans halogène, 

en aluminium et en acier, ont des couvercles d'une largeur 
de 80 mm. Grâce à ces couvercles, des plastrons supplé-
mentaires pour les prises sont inutiles. Dans les goulottes 
BRP, BRHP et BRAP, respectivement en PVC, sans halogène 
et aluminium, les couvercles sont alignés avec le rebord 
du profilé.
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03 0401
Les supports esthétiques
Pour l'appareillage 45 mm 
se clipsent frontalement 
sur le profilé.

02
Les boîtes de montage
Facilitent le montage de 
l'appareillage standard 
de 60 mm disponible 
sur le marché.

La gamme de prises 
“ecoline”
Apporte une solution pour 
un montage rapide ainsi 
qu'un design moderne.

Les couvercles ont  
une largeur de 80 mm
Et évitent l'utilisation des 
plastrons supplémentaires 
pour les prises.

0705
30 % de gain de temps
et 100 % sûr
Grâce au système de mise 
à la terre intégré dans les 
nouvelles goulottes BRS.

06
Des pièces de forme 
variables et recouvrantes
Pour tous les profilés en 
PVC, aluminium et acier 
embellissent et simplifient 
l'installation. Elles sont 
fabriquées en PC/ABS,
sans halogène.

Des caches-découpes
Rendent les découpes 
entre les profilés invisibles.

Expert tips
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tehalit.BRP
Goulottes en PVC

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

- Montage frontal de l'appareillage.
- Profilé avec couvercle de 80 mm.
-  Perforations du socle avec intervalles de 50 mm pour le montage sur supports 

et de 250 mm pour le montage mural.
- Pièces de forme variables en PC/ABS (sans halogène).

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Livraison :
Socle fond perforé et couvercle à commander séparément.

Socle
PVC

Blanc
Noir

Emballage

BRP6513019016
BRP6513019011

8 m

BRP08029016
BRP08029011

24 m

Blanc

Emballage

BRP6517019016

8 m

BRP08029016

24 m

Blanc

Emballage

BRP65210D19016

8 m

BRP08029016 (2x)

24 m

13
0

80

65

BRP65130

17
0

80

65

BRP65170

10
0

80

65

BRP65100

BRP65210

21
0

80
80

65

Blanc
Noir

Emballage

BRP6510019016
BRP6510019011

8 m

BRP08029016
BRP08029011

24 m

Couvercle
PVC
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tehalit.BRP
Goulottes en PVC

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Teintes :

Blanc, RAL 9016 

Noir, RAL 9011

Matériau :
PVC rigide, indice de protection : IP 40 - IK 07.

  Capacités de câblage, voir page 13.39
 Appareillage : voir pages 13.32 à 13.35
 Appareillage gallery au format 45 mm pour goulottes, voir page 13.14

BRP65XXX9
BRP65XXX9

10 paires

BRP651305H9016
BRP651305H9011

1 pièce

M2026
M2026

50 m

BRP65130W9016

1 pièce

BRP6513079016

1 pièce

BRP651304H9016
BRP651304H9011

1 pièce

BRP651303H9016
BRP651303H9011

1 pièce

BRP6513069016
BRP6513069011

1 pièce

BRP65XXX9

10 paires

BRP651705H9016

1 pièce

M2026

50 m

BRP65170W9016

1 pièce

BRP6517079016

1 pièce

BRP651704H9016

1 pièce

BRP651703H9016

1 pièce

BRP6517069016

1 pièce

BRP65XXX9

10 paires

BRP652105DH9016

1 pièce

M2026

50 m

BRP65210WD9016

1 pièce

BRP652107D9016

1 pièce

BRP652104DH9016

1 pièce

BRP652103DH9016

1 pièce

BRP652106D9016

1 pièce

a a

BRP65XXX9
BRP65XXX9

10 paires

BRP651005H9016
BRP651005H9011

1 pièce

M2026
M2026

50 m

BRP65100W9016

1 pièce

BRP6510079016

1 pièce

BRP651004H9016
BRP651004H9011

1 pièce

BRP651003H9016
BRP651003H9011

1 pièce

BRP6510069016
BRP6510069011

1 pièce

Angle intérieur
variable ±5°
PC/ABS sans
halogène

Embout
PC/ABS sans
halogène

Angle plat
PC/ABS sans
halogène

Angle extérieur
variable ±5°
PC/ABS sans
halogène

Cache-découpes
tôle d'acier

Finition paroi
tôle d'acier

Cloison
PVC

Eclisses



 13.20 Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

tehalit.BRHP
Goulottes d'installation sans halogène

- Montage frontal de l'appareillage.
- Profilé avec couvercle de 80 mm.
-  Perforations du socle avec intervalles de 50 mm pour le montage sur supports 

et de 250 mm pour le montage mural.
- Pièces de forme variables en PC/ABS (sans halogène).

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Livraison :
Socle fond perforé et couvercle à commander séparément.

Blanc
Emballage

BRHP08029016
24 m

BRHP6513019016
8 m

Blanc
Emballage

BRHP08029016
24 m

BRHP6517019016
8 m

13
0

80

65

BRHP65130

17
0

80

65

BRHP65170

10
0

80

65

BRHP65100

Blanc
Emballage

BRHP08029016
24 m

BRHP6510019016
8 m

Socle
PC/ABS

Couvercle
PC/ABS
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Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

tehalit.BRHP
Goulottes d'installation sans halogène

a a

Teinte :

Blanc, RAL 9016

Matériau :
PC/ABS, indice de protection : IP 40 - IK 07.

  Capacités de câblage, voir page 13.39
 Appareillage : voir pages 13.32 à 13.35
 Appareillage gallery au format 45 mm pour goulottes, voir page 13.14

Finition paroi
tôle d'acier

Cache-découpes
tôle d'acier

BRP6513069016
1 pièce

BRP65XXX9
10 paires

BRP65130W901
1 pièce

BRP6513079016
1 pièce

BRP651304H9016
1 pièce

BRP651303H9016
1 pièce

BRP651305H9016
1 pièce

MH2026
50 m

BRP6517069016
1 pièce

BRP65XXX9
10 paires

BRP65170W9016
1 pièce

BRP6517079016
1 pièce

BRP651704H9016
1 pièce

BRP651703H9016
1 pièce

BRP651705H9016
1 pièce

MH2026
50 m

BRP6510069016
1 pièce

BRP65XXX9
10 paires

BRP65100W9016
1 pièce

BRP6510079016
1 pièce

BRP651004H9016
1 pièce

BRP651003H9016
1 pièce

BRP651005H9016
1 pièce

MH2026
50 m

Angle intérieur
variable ±5°
PC/ABS sans
halogène

Cloison
PC/ABS sans
halogène

Angle plat
PC/ABS sans
halogène

EclissesAngle extérieur
variable ±5°
PC/ABS sans
halogène

Embout
PC/ABS sans
halogène
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tehalit.BRAP
Goulottes en aluminium

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

- Montage frontal de l'appareillage.
- Profilé avec couvercle de 80 mm.
- Pièces de forme variables en PC/ABS (sans halogène).
- Socle sans perforation.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Livraison :
Socle et couvercle à commander séparément.

Alu anodisé naturel
Blanc

Emballage

BRAP0802ELN
BRAP08029016

16 m

BRAP651301ELN
BRAP6513019016

8 m

Alu anodisé naturel
Blanc

Emballage

BRAP0802ELN
BRAP08029016

16 m

BRAP651701ELN
BRAP6517019016

8 m

Alu anodisé naturel
Blanc

Emballage

BRAP0802ELN
BRAP08029016

16 m

BRAP651001ELN
BRAP6510019016

8 m

Socle
aluminium

Couvercle
aluminium

13
0

80

65

BRAP65130

17
0

80

65

BRAP65170

10
0

80

65

BRAP65100

BRAP80200

21
0

80
80

80

Alu anodisé naturel
Blanc

Emballage

BRAP0802ELN (2x)
BRAP08029016

16 m

BRAP802001ELN
BRAP8020019016

6 m
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tehalit.BRAP
Goulottes en aluminium

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

a a

Teinte :

Alu anodisé naturel, ELN

Blanc, RAL 9016
Autres teintes RAL sur demande

Matériau :
Aluminium anodisé naturel

  Capacités de câblage, voir page 13.39
 Appareillage : voir pages 13.32 à 13.35
 Appareillage gallery au format 45 mm pour goulottes, voir page 13.14

Finition paroi
tôle d'acier

Cache-découpes
tôle d'acier

L6533ELN
L65339016

1 pièce

L5412
L5412

100 pièces

BRAP65130WLAN

1 pièce

BRAP651307LAN

1 pièce

BRP651304HLAN
BRP651304H9016

1 pièce

BRP651303HLAN
BRP651303H9016

1 pièce

BRP651305HLAN
BRP651305H9016

1 pièce

M1043
M1043

40 m

L6534ELN
L65349016

1 pièce

L5412
L5412

100 pièces

BRAP65170WLAN

1 pièce

BRAP651707LAN

1 pièce

BRP651704HLAN
BRP651704H9016

1 pièce

BRP651703HLAN
BRP651703H9016

1 pièce

BRP651705HLAN
BRP651705H9016

1 pièce

M1043
M1043

40 m

L6532ELN
L65329016

1 pièce

L5412
L5412

100 pièces

BRAP65100WLAN

1 pièce

BRAP651007LAN

1 pièce

BRP651004HLAN
BRP651004H9016

1 pièce

BRP651003HLAN
BRP651003H9016

1 pièce

BRP651005HLAN
BRP651005H9016

1 pièce

M1043
M1043

40 m

Angle intérieur
variable ±5°
PC/ABS sans
halogène

Cloison
PVC

Angle plat
PC/ABS sans
halogène

Goupilles de
jonction
acier

Angle extérieur
variable ±5°
PC/ABS sans
halogène

Embout
aluminium

L8034ELN
L80349016

1 pièce

L5412
L5412

100 pièces

L8081ELN

1 pièce

L8082ELN

1 pièce

L8085ELN

1 pièce

M1043
M1043

40 m
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tehalit.BRAP
Accessoires

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Fils de mise à la terre 
avec cosses

enfichable, section 4 mm², 
pour le raccordement
électrique des socles 
et couvercles

L = 150 mm 100 L4181GNGE

L = 300 mm 100 L4182GNGE

L = 600 mm 25 L4183GNGE

Agrafe de maintien agrafe zingué 80 L4253BCHR

Borne de mise à la terre borne jusque 10 mm² 10 L4187CHRO

Bornes de mise à la terre pour socles
et couvercles en aluminium BRAP

matériau : tôle d'acier 1 set
= 25 pièces

L5802

Cloison de séparation en tôle d'acier pour la séparation du courant 
fort et courant faible

32 m L6477VERZ

Cloison de séparation en PC/ABS 
sans halogène

pour la séparation du courant 
fort et courant faible

40 m M1839

L4181GNGE

L4253BCHR

L4187CHRO

L5802

L6477VERZ

M1839
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gallery

Esthétique,
compacte,
complète

La gamme d’appareillage au format 45 mm
qui s’intègre parfaitement dans tous vos systèmes de
distribution d’énergie (goulottes d’installation, colonnes,
blocs multiprises, …).

hager.be
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tehalit.BRS
Goulottes en acier

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

- Montage frontal de l'appareillage.
- Mise à la terre intégrée, respecter les mesures de la mise à la terre.
- Profilé avec couvercle de 80 mm.
-  Perforation du socle avec intervalles de 50 mm pour le montage sur supports 

et de 250 mm pour le montage mural.
- Pièces de forme fixes en acier ou variables en PC/ABS (sans halogène).

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 3,10 m.

Mode de livraison : 
Socle et couvercle à commander séparément.

BRS08029016

32 m

BRS6517049016

1 pièce

BR651704H9016

1 pièce

BRS6517019016

8 m

Laqué blanc
Zingué
Emballage

BRS08029016

32 m

BRS6510049016

1 pièce

BR651004H9016

1 pièce

BRS6510019016

8 m

Laqué blanc
Zingué
Emballage

Socle
tôle d'acier

Couvercle
tôle d'acier

Angle intérieur
variable ±5°
PC/ABS sans
halogène

Angle intérieur
tôle d'acier

BRS65130

BRS65170

BRS65100

BRS65210

BRS08029016

32 m

BRS6521049016

1 pièce

BR652104H9016

1 pièce

BRS6521019016

6 m

Laqué blanc
Zingué
Emballage

85

a a a a

68

68

68

68

BRS08029016

32 m

BRS6513049016

1 pièce

BR651304H9016

1 pièce

BRS6513019016

8 m

Laqué blanc
Zingué
Emballage



 13.27

G
ou

lo
tt

es
 

d‘
in

st
al

la
tio

n

tehalit.BRS
Goulottes en acier

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Teinte standard :

Laqué blanc, RAL 9016
Autres teintes RAL sur demande

Matériau :
Tôle d'acier zingué.
Indice de protection : IP 40 - IK 07.

  Capacités de câblage, voir page 13.39
 Appareillage : voir pages 13.32 à 13.35
 Appareillage gallery au format 45 mm pour goulottes, voir page 13.14

Finition paroi
tôle d'acier

Cache-découpes
tôle d'acier

BRS6517069016

1 pièce
BRS651709
1 paire

BR65170W9016

1 pièce

BR6517079016

1 pièce

BRS6517039016

1 pièce

BR651703H9016

1 pièce

BRS6517059016

1 pièce

BR651705H9016

1 pièce

BRS6510069016

1 pièce
BRS651009
1 paire

BR65100W9016

1 pièce

BR6510079016

1 pièce

BRS6510039016

1 pièce

BR651003H9016

1 pièce

BRS6510059016

1 pièce

BR651005H9016

1 pièce

Angle extérieur
tôle d'acier

Angle plat
PC/ABS sans
halogène

Angle plat
tôle d'acier

Set de jonctions
tôle d'acier

Angle extérieur
variable ±5°
PC/ABS sans
halogène

Embout
tôle d'acier

BRS6521069016

1 pièce
BRS652109
1 paire

BR65210W9016

1 pièce

BR6521079016

1 pièce

BRS6521039016

1 pièce

BR652103H9016

1 pièce

BRS6521059016

1 pièce

BR652105H9016

1 pièce

a a
aa a

a a

a

a

a a

BRS6513069016

1 pièce
BRS651309
1 paire

BR65130W9016

1 pièce

BR6513079016

1 pièce

BRS6513039016

1 pièce

BR651303H9016

1 pièce

BRS6513059016

1 pièce

BR651305H9016

1 pièce
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tehalit.BRS
Goulottes en acier

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

- Montage frontal de l'appareillage.
- Mise à la terre intégrée, respecter les mesures de la mise à la terre.
- Profilé avec couvercle de 80 mm.
-  Perforation du socle avec intervalles de 50 mm pour le montage sur supports  

et de 250 mm pour le montage mural.
- Pièces de forme fabriquées du socle ou variables en PC/ABS (sans halogène).

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 3,10 m.

Mode de livraison : 
Socle et couvercle à commander séparément.

BRS08029016 (2x)

32 m

BRS652104D9016

1 pièce

BR652104DH9016

1 pièce

BRS652101D9016

4 m

Laqué blanc
Zingué
Emballage

Socle
tôle d'acier

Couvercle
tôle d'acier

Angle intérieur
variable ±5°
PC/ABS sans
halogène

Angle intérieur
tôle d'acier

BRS65210D

68

a a a a
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tehalit.BRS
Goulottes en acier

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Teinte standard :

Laqué blanc, RAL 9016
Autres teintes RAL sur demande

Matériau :
Tôle d'acier zingué.
Indice de protection : IP 40 - IK 07.

  Capacités de câblage, voir page 13.39
 Appareillage : voir pages 13.32 à 13.35
 Appareillage gallery au format 45 mm pour goulottes, voir page 13.14

Finition paroi
tôle d'acier

Cache-découpes
tôle d'acier

BRS652106D9016

1 pièce
BRS652109D
1 paire

BR65210DW9016

1 pièce

BR652107D9016

1 pièce

BRS652103D9016

1 pièce

BR652103DH9016

1 pièce

BRS652105D9016

1 pièce

BR652105DH9016

1 pièce

Angle extérieur
tôle d'acier

Angle plat
PC/ABS sans
halogène

Angle plat
tôle d'acier

Set de jonctions
tôle d'acier

Angle extérieur
variable ±5°
PC/ABS sans
halogène

Embout
tôle d'acier

a a
a

a a

a

a

a a
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tehalit.BRS
Accessoires

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Cloison de séparation métallique
Très stable et offre une blindage supplémentaire.

Cloison de séparation en PVC
Comme séparation entre courant fort et courant faible.

TWS70VERZ

G1612

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Cloison de séparation pour
goulottes à montage frontal,
tôle d'acier zingué

pour la séparation du courant
fort et courant faible

32 m TWS70VERZ

Cloison de séparation pour
goulottes à montage frontal,
PVC

pour la séparation du courant
fort et courant faible

48 m G1612
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tehalit.BRS
Accessoires

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

BRS0802A9016

BRS0802I9016

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Couvercle d'angle
extérieur

pour couvrir des angles extérieurs fixes 
avec un couvercle de 80 mm, RAL 9016

1  BRS0802A9016

Couvercle d'angle
intérieur

pour couvrir des angles intérieurs fixes 
avec un couvercle de 80 mm, RAL 9016

1  BRS0802I9016

Agrafe de maintien agrafe zinguée 80 L4253BCHR

Borne de mise 
à la terre

pour raccorder à la jonction ou comme point 
de mise à la terre jusqu'à 10 mm²

10 L4187CHRO

Mise à la terre
universelle

pour le raccordement électrique des socles 
ou comme point de connexion pour la mise à la terre

10 G2401

Fils de mise 
à la terre

enfichable, section de 4 mm²,   
pour le raccordement électrique  
des socles et couvercles ainsi  
que pour le pontage des pièces de forme

L = 150 mm 100 L4181GNGE

L = 300 mm 100 L4182GNGE

L = 600 mm 25 L4183GNGE

L4253BCHR

L4187CHRO

G2401

L4181GNGE



 13.32 Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

-  Les supports d'appareillage au format 45 mm se clipsent frontalement  
sur le profilé. Ils sont fabriquées en PC/ABS, sans halogène.

Teintes :
Blanc, RAL 9016
Noir, RAL 9011
Laqué alu, ALU

  Appareillage gallery au format 45 mm pour goulottes, voir page 13.14

GT4519016

GT4529016

GT4539016

LFF79H

tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS
Supports pour appareillage 45 mm

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Support d'appareillage 45 mm
h. 80 x l. 95 mm

support simple 1  GT4519016

support simple 1 GT4519011

support simple 1 GT451ALU

Support d'appareillage 45 mm
h. 80 x l. 140 mm

support simple 1  GT4529016

support double 1 GT4529011

support simple 1 GT452ALU

Support d'appareillage 45 mm
h. 80 x l. 185 mm

support triple 1  GT4539016

support triple 1 GT4539011

support triple 1 GT453ALU

Boîte d'isolation pour support d'appareillage 45 x 45 mm 1 LFF79H
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

-  Les boîtes d'appareillage pour appareillage 60 mm se clipsent frontalement 
sur le profilé et sont sans halogène.

G2850

G2860

G2870

tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS
Boîtes de montage pour appareillage standard 60 mm

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Boîte de montage simple,
courant fort

montage d'appareillage 60 mm 1 G2850

Boîte de montage double,
courant fort

montage d'appareillage 60 mm 1 G2860

Cadre de montage simple,
courant faible

montage d'appareillage 60 mm 1 G2870
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tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS
Appareillage ecoline

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

-  ecoline se clipse frontalement sur les profilés des goulottes  
BRP / BRHP / BRAP / BRS.

-  Faible encombrement grâce à la technique d'enfichage rapide.
-  Boîtier de la prise à double isolation.
-  Prise avec sécurité enfants.
-  Le connecteur d'entrée G4703 est nécessaire pour le raccordement de la prise.

Teintes :
Pour caches et plastrons :
Blanc, RAL 9016
Noir, RAL 9011
Alu laqué, LAN

GE20119016

GB080209016

GV0809016

G4703

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Prise double 16 A, 250 V
en blanc RAL 9016

avec la technique d'enfichage rapide 1  GE20119016

Prise double 16 A, 250 V
en rouge

avec la technique d'enfichage rapide 1 GE20113020

Plastron pour prise double plastron modulaire pour prise
double ecoline

1  GB080209016

1 GB080209011

1 GB08020LAN

Plastron intermédiaire le plastron intermédiaire est nécesaire 
pour la combinaison des prises et prises 
data avec le plastron modulaire juxtaposable

1  GV0809016

1 GV0809011

1 GV080LAN

Connecteur d'entrée pour prise ecoline 1 G4703

Connecteur de sortie pour prise ecoline 1 G4713

Cadre de montage pour
courant faible

cadre de montage pour la prise réf. G3155 1 GLT1511

Prise double RJ45 prise data double Cat 6 UTP-ecoline 1 G3155

GLT1511

G4713

G3155
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS
Appareillage ecoline et boîtes de montage pour appareillage CEE

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Plastron modulaire plastron modulaire pour prise double RJ45, montage
horizontal / vertical. Cache central réf. GZUAE2AXXXX 
à commander séparément

1  GR0800A9016

1  GR0800A9011

1 GR0800ALAN

Cache central à combiner avec la réf. GR0800AXXXX 
pour prise data réf. G3155

1  GZUAE2A9016

1 GZUAE2A9011

1 GZUAE2ALAN

Câble d'alimentation longueur : 300 mm 1 G4733

longueur : 450 mm 1 G4743

longueur : 750 mm 1 G4753

longueur : 1500 mm 1 G4796

longueur : 2500 mm 1 G4797

longueur : 4500 mm 1 G4798

GR0800A9016

GZUAE2A9016

G4733

G2745

G33749016

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Boîte de montage CEE boîte en polyamide, livrée avec
4 vis et 2 serres-câbles
(entraxe prise CEE : 60 ou 70 mm)

1 G2745

Plastron plastron à utiliser en
combinaison avec la boîte de
montage réf. G2745 pour l'appareillage
CEE, blanc RAL 9016

1  G33749016

plastron à utiliser en
combinaison avec la boîte de
montage réf. G2745 pour l'appareillage
CEE, laqué en alu

1 G3374LAN

Boîtes de montage pour appareillage CEE
-  Grandes boîtes stables pour montage dans les goulottes.  

Elles accueillent l'appareillage CEE jusque 32 A et sont compatibles avec les différentes marques.
-  Plastron en PC/ABS (sans halogène) avec prédécoupes suivant la grandeur de la prise CEE. Garantit une belle finition.

Teintes : 
 - Blanc, RAL 9016
 - Laqué alu, ALU
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tehalit.LFF 
Capacités de câblage

Sous réserve de modifications techniques

LFF en PVC

LFF400900
avec appareillage sans

appareillage45 x 45 entraxe 60 CEE
nombre de câbles

courant fort
3 x 2,5 mm²

zone 1 (1) 10 8 17

zone 1/2 (2) 5 / 5 4 / 4 8 / 8

courant faible
L 120 - 4 paires

zone 1 24 19 35

zone 1/2 12 / 12 9 / 9 17 / 17
section nominale / utile *
par zone en mm²

zone 1 1850 / 925 1420 / 710 2650 / 1325

zone 1/2 900 / 450 685 / 342 1300 / 650

LFF401100

nombre de câbles
courant fort
3 x 2,5 mm²

zone 1 14 11 21

zone 1/2 6 / 6 5 / 5 10 / 10

courant faible
L 120 - 4 paires

zone 1 31 26 42

zone 1/2 15 / 15 13 / 13 21 / 21
section nominale / utile *
par zone en mm²

zone 1 2350 / 1175 1900 / 950 3250 / 1625

zone 1/2 1150 / 575 925 / 463 1600 / 800

LFF600900

nombre de câbles
courant fort
3 x 2,5 mm²

zone 1 21 19 29

zone 1/2 10 / 10 9 / 9 14 / 14

courant faible
L 120 - 4 paires

zone 1 47 44 58

zone 1/2 23 / 23 21 / 21 29 / 29
section nominale / utile *
par zone en mm²

zone 1 3550 / 1775 3320 / 1660 4550 / 2200

zone 1/2 1750 / 875 1635 / 817 2200 / 1100

LFF601100

nombre de câbles
courant fort
3 x 2,5 mm²

zone 1 26 24 12 35

zone 1/2 12 / 12 11 / 11 6 / 6 19 / 19

courant faible
L 120 - 4 paires

zone 1 58 53 26 70

zone 1/2 28 / 28 25 / 25 12 / 12 35 / 35
section nominale / utile *
par zone en mm²

zone 1 4400 / 2200 4000 / 2000 1960 / 980 5500 / 2600

zone 1/2 2150 / 1075 1950 / 975 930 / 450 2600 / 1300

(1) zone 1 = capacité pour goulottes sans cloison     
(2) zone 1/2 = capacité pour goulottes avec cloison au milieu
* section servant de base de calcul pour définir les contenances en fonction des différentes sections de câbles

AI1_LFF60110_T1_01

40

110

AI1_LFF60110_T1_01

60

110 

AI1_LFF60090_T1_01

60

90
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tehalit.GBD / GBA 
Capacités de câblage

Sous réserve de modifications techniques

6

5445
8545

56

comp. 3

comp. 2

comp. 1

6

GBD en PVC / GBA en alu

GBA / GBD500500 avec appareillage sans appareillage

nombre  de câbles courant fort
3 x 2,5 mm2

compartiment 1 2 + 2 15

courant faible
L 120 - 4 paires

compartiment 1 2 + 2 25

GBA / GBD500850
nombre de câbles courant fort

3 x 2,5 mm2
compartiment 1 7 + 7 20

courant faible
L 120 - 4 paires

compartiment 1 15 + 15 40

GBA / GBD501310

nombre de câbles courant fort
3 x 2,5 mm2

compartiment 2 zone 1  3 18
zone 2  3

compartiment 1 zone 1  2 19
zone 2  7

courant faible
L 120 - 4 paires

compartiment 2 zone 1  9 32
zone 2  9

compartiment 1 zone 1  5 34
zone 2 15

section nominale / utile * totale 
en mm2

compartiment 2 2610 / 1305
compartiment 1 2720 / 1360

section nominale / utile * 
par zone en mm2

compartiment 2 zone 1  710 / 360
zone 2  760 / 380

compartiment 1 zone 1  400 / 200
zone 2 1200 / 600

GBA / GBD501610

nombre de câbles courant fort
3 x 2,5 mm2

compartiment 3 11 20
compartiment 2  8 17
compartiment 1 11 20

courant faible
L120 - 4 paires

compartiment 3 16 35
compartiment 2 12 30
compartiment 1 16 35

section nominale / utile * en mm2 compartiment 3 1310 / 655 1870 / 935
compartiment 2 1020 / 510 1620 / 810
compartiment 1 1310 / 655 1870 / 935

*  section servant de base de calcul pour définir les contenances en fonction des différentes sections de câbles



 13.38 Sous réserve de modifications techniques

tehalit.GBD 
Capacités de câblage

GBD en PVC

GBD501000 avec appareillage sans appareillage
nombre de câbles courant fort

3 x 2,5 mm²
compartiment 1 zone 1 5 29

zone 2 11
courant faible
L 120 - 4 paires

compartiment 1 zone 1 10 58
zone 2 21

section nominale / utile * totale en mm² compartiment 1 4694 / 2347
section nominale / utile * par zone en mm² compartiment 1 zone 1 840 / 420

zone 2 1740 / 870

GBD501900
nombre de câbles courant fort

3 x 2,5 mm²
compartiment 3 zone 1 5 22

zone 2 3
compartiment 2 zone 1 1 16

zone 2 3
compartiment 1 zone 1 1 20

zone 2 8
courant faible
L 120 - 4 paires

compartiment 3 zone 1 15 38
zone 2 9

compartiment 2 zone 1 5 28
zone 2 9

compartiment 1 zone 1 5 34
zone 2 15

section nominale / utile * totale en mm² compartiment 3 3100 / 1550
compartiment 2 2300 / 1150
compartiment 1 2750 / 1375

section nominale / utile * par zone en mm² compartiment 3 zone 1 1200 / 600
zone 2 750 / 375

compartiment 2 zone 1 420 / 210
zone 2 740 / 370

compartiment 1 zone 1 400 / 200
zone 2 1200 / 600

* section servant de base de calcul pour définir les contenances en fonction des différentes sections de câbles

56

zone 2 

zone 2 

zone 1 

zone 1 

zone 1 

zone 2 

1 

2 

3 45
 

56

20
7 45

 
45
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Sous réserve de modifications techniques

tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS 
Capacités de câblage

BRP / BRHP / BRAP / BRS

BRP/BRHP/BRAP/BRS651001 avec appareillage sans appareillage
nombre de câbles courant fort

3 x 2,5 mm²
zone 1 6 33
zone 2 6

courant faible
L 120 - 4 paires

zone 1 12 66
zone 2 12

section nominale / utile * totale en mm² 2650 / 5300
section nominale / utile * par zone zone 1 495 / 990

zone 2 495 / 990

BRP/BRHP/BRAP/BRS651301
nombre de câbles courant fort

3 x 2,5 mm²
zone 1 10 40
zone 2 10

courant faible
L 120 - 4 paires

zone 1 20 78
zone 2 20

section nominale / utile * totale en mm² 3150 / 6300
section nominale / utile * par zone zone 1 832 / 1664

zone 2 832 / 1664

BRP/BRHP/BRAP/BRS651701
nombre de câbles courant fort

3 x 2,5 mm²
zone 1 19 57
zone 2 19

courant faible
L 120 - 4 paires

zone 1 37 112
zone 2 37

section nominale / utile * totale en mm² 4500 / 9000
section nominale / utile * par zone zone 1 1492 / 2984

zone 2 1492 / 2984

BRP65210D1/BRS652101D
nombre de câbles courant fort

3 x 2,5 mm²
zone 1 25 70
zone 2 25

courant faible
L 120 - 4 paires

zone 1 45 130
zone 2 45

section nominale / utile * totale en mm² 5750 / 11700
section nominale / utile * par zone zone 1 2050 / 4300

zone 2 2050 / 4300

BRAP802001
nombre de câbles courant fort

3 x 2,5 mm²
zone 1 17 54
zone 2 17

courant faible
L 120 - 4 paires

zone 1 30 100
zone 2 30

section nominale / utile * totale en mm² 7000 / 14000
section nominale / utile * par zone zone 1 1850 / 3700

zone 2 1850 / 3700

* section servant de base de calcul pour définir les contenances en fonction des différentes sections de câbles
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L'offre "solutions pour bureaux" a été 
conçue pour répondre à la plupart des cas  
d'alimentation en courant fort et faible des 
postes de travail. Composés entre autres de 
blocs multiprises, de colonnes et colonnettes, 
de passages de plancher, de goulottes et 
boîtes de sol, ces produits conviennent aussi 
bien aux bureaux qu'aux espaces de réunion. 

Equipement  
des bureaux
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tehalit.DA 200 colonnes pour appareillage
45 mm, 60 mm, ecoline et CEE

14.02

tehalit.NR
blocs multiprises pour appareillage 45 mm

14.12

Modules multiprises téléscopiques 14.16

Accessoires pour aménager les postes de 
travail : passage de plancher, sorties de 
câbles, répartiteurs, etc. ...

14.18

tehalit.UK
goulottes et boîtes de sol noyées

14.26

tehalit.VE-EE
boîtes de raccordement

14.38

tehalit.GB-EG
supports d'appareillage 45 mm

14.48

Appareillage gallery au format 45 mm 14.49

Guide technique 14.51

14 Page



 14.02

tehalit.DA 200 
Colonnes et colonnettes
en aluminium

Le bâtiment tertiaire est régulièrement soumis à des reconfigu-
rations de ses espaces bureaux. Quant à l'approvisionnement 
électrique, celui-ci doit pouvoir s'adapter à n'importe quelle 

configuration en un clin d'oeil. Plus pratiques et plus sûres, 
les colonnes ou colonnettes d'installation sont, dans ces cas 
là, la meilleure solution.

Les avantages pour vous :

 - Montage rapide et sûr par une seule personne, grâce au 
système à serrage unique et au niveau à bulle livré avec 
la colonne.

 - Disponible en simple et double face.

 - Gamme complète : colonnes à serrage, colonnes  
mobiles et colonnettes Pac Post.

 - Design : discret en aluminium anodisé ou laqué en blanc, 
RAL 9016.

 - Enclipsage direct des prises gallery dans les colonnes 
DA 200-45.

Caractéristiques techniques :

 - Matériau : aluminium.

 - Dimensions : 
66 x 66 mm et 130 x 66 mm pour DA 200-45. 
68 x 98 mm et 136 x 98 mm pour DA 200-80.

 - Livraison : profilés, couvercle(s), set de mise à la terre, 
collerette, niveau, cloison amovible (uniquement pour 
DA 200-80) et tuyau flexible pour la colonne mobile 
(pied à commander séparément).

 - Teintes : 
Blanc, RAL 9016. 
Aluminium anodisé naturel.
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Simple ou double face
Toutes les colonnes du type 
DA 200-45 et DA 200-80 
sont disponibles en simple 
et double face.

Enclipsage direct 
De l'appareillage au format 
45 mm dans le profilé 
de la colonne DA 200-45. 
Des supports d'appareillage 
ne sont plus nécessaires.

Une finition soignée 
La collerette anthracite  
RAL 7021 garantit  
une finition irréprochable.

Un niveau prémonté 
Pour assurer la verticalité 
de la colonne.

05
Une flexibilité totale
L'agrafe maintient les câbles 
à leur place. Lorsque la 
colonne doit êtré déplacée, 
il n'est pas nécessaire de 
déconnecter l'appareillage. 
Il suffit simplement de 
retirer les câbles.

Expert tips

03 040201

06
Un gain de temps 
Grâce au système de 
serrage astucieux. 
Le montage se fait par 
une seule personne.
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tehalit.DA 200 - Colonnes à serrage
Appareillage 45 mm, 60 mm, ecoline et CEE

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

2 variantes :
-  Colonnes à serrage (S) pour : 

appareillage 45 mm, 
appareillage 60 mm, app. ecoline et CEE.

-  Montage rapide et aisé par une personne.
-  Profilés : simple et double face.

Matériau :
-  Socle et couvercle en aluminium.
-  Embout en polyamide.
-  Mécanisme de serrage en tôle.
-  Collerette en polyamide.

Autres teintes RAL standard sur demande.

Teintes :
Aluminium anodisé, ELN
Blanc, RAL 9016
Noir, RAL 9011

 Appareillage, à partir de la page 14.07
 Tableau de choix des longueurs de profilés, page 14.52

Désignation Caractéristiques Hauteur Emb. Réf.

Colonnes simple face DA 200-45
pour app. 45 mm
à serrage

Appareillage gallery 45 mm 
  voir page 14.49

profilé légèrement bombé
(66 x 66 mm), incl. système 
de serrage, niveau prémonté, 
set de mise à la terre et collerette

2,7 – 3 m 1 DAS452700ELN

1  DAS4527009016

3 – 3,3 m 1 DAS453000ELN

1  DAS4530009016

3,3 – 3,6 m 1 DAS453300ELN

1  DAS4533009016

Colonnes double face DA 200-45
pour app. 45 mm
à serrage

Appareillage gallery 45 mm 
  voir page 14.49

profilé légèrement bombé
(130 x 66 mm), incl. système 
de serrage, niveau prémonté, 
set de mise à la terre et collerette

2,7 – 3 m 1 DAS2452700ELN

1  DAS24527009016

3 – 3,3 m 1 DAS2453000ELN

1  DAS24530009016

3,3 – 3,6 m 1 DAS2453300ELN

1  DAS24533009016

Cloison pour DA 200-45 cloison 2 m (à commander séparément) 50 m M2024

Adaptateur pour appareillage
simple 45 mm

autorise le montage vertical
d’app. 45 mm *

10 L4770

Colonnes simple face DA 200-80
pour app. 45 mm (avec support),  
60 mm, app. ecoline et CEE
à serrage

profilé légèrement bombé
(68 x 98 mm), incl. système 
de serrage, niveau prémonté, 
set de mise à la terre, cloison 
et collerette

2,5 – 2,8 m 1 DAS802500ELN

1  DAS8025009016

2,8 – 3,1 m 1 DAS802800ELN

1  DAS8028009016

3,1 – 3,4 m 1 DAS803100ELN

1  DAS8031009016

3,4 – 3,7 m 1 DAS803400ELN

1  DAS8034009016

Colonnes double face DA 200-80
pour app. 45 mm (avec support), 
60 mm, app. ecoline et CEE
à serrage

profilé légèrement bombé
(136 x 98 mm), incl. système
de serrage, niveau prémonté, 
set de mise à la terre, cloison 
et collerette

2,5 – 2,8 m 1 DAS2802500ELN

1  DAS28025009016

2,8 – 3,1 m 1 DAS2802800ELN

1  DAS28028009016

3,1 – 3,4 m 1 DAS2803100ELN

1  DAS28031009016

3,4 – 3,7 m 1 DAS2803400ELN

1  DAS28034009016

Collerettes pour colonnes
à serrage DA 200
(comme pièce de rechange)

pour DA 200-45, simple, anthracite 1 DAC459011

pour DA 200-45, simple, blanc 1  DAC459016

pour DA 200-45, double, anthracite 1 DAC2459011

pour DA 200-45, double, blanc 1  DAC2459016

pour DA 200-80, simple, anthracite 1 DAC809011

pour DA 200-80, simple, blanc 1  DAC809016

pour DA 200-80, double, anthracite 1 DAC2809011

pour DA 200-80, double, blanc 1  DAC2809016

Cache de finition
(montage sans faux plafond)

cache les câbles, la tige et le plateau 
de serrage

1 L1840

L4770

DAS452700ELN

DAC809011

L1840 * Exception : prise simple gallery
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tehalit.DA 200 - Colonnes mobiles
Appareillage 45 mm, 60 mm et ecoline

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

2 variantes :
-  Colonnes avec tuyau flexible (F) pour :

appareillage 45 mm, 
appareillage 60 mm et app. ecoline.

-  Montage rapide et aisé par une seule personne.
-  Profilés : simple et double face.

Matériau :
-  Socle et couvercle en aluminium.
-  Embout en polyamide / aluminium.
-  Collerette en polyamide.
-  Pied en fonte.

Autres teintes RAL standard sur demande.

Teintes :
Aluminium anodisé, ELN
Blanc, RAL 9016
Gris clair, RAL 7035
Noir, RAL 9011

 Appareillage, à partir de la page 14.07
 Tableau de choix des longueurs de profilés, page 14.52

DAF802000ELN

L4770

DAFF20009011

Désignation Caractéristiques Hauteur Emb. Réf.

Colonnes simple face DA 200-45
pour app. 45 mm
avec tuyau flexible

Appareillage gallery 45 mm 
  voir page 14.49

profilé légèrement bombé
(66 x 66 mm), incl. tuyau flexible
(longueur 2 m, diam. 40 mm),
couvercle, collerette, 
set de mise à la terre
sans pied

2 m 1 DAF452000ELN

1  DAF4520009016

Colonnes double face DA 200-45
pour app. 45 mm
avec tuyau flexible

Appareillage gallery 45 mm 
  voir page 14.49

profilé légèrement bombé
(130 x 66 mm), incl. tuyau flexible 
(longueur 2 m, diam. 40 mm), 
couvercles, collerette,
set de mise à la terre
sans pied

2 m 1 DAF2452000ELN

1  DAF24520009016

Cloison pour DA 200-45 cloison 2 m pour DA 200-45 50 m M2024

Adaptateur pour appareillage
simple 45 mm

autorise le montage vertical 
d’app. 45 mm *

10 L4770

Colonnes simple face DA 200-80
pour app. 45 mm (avec support), 
60 mm et ecoline
avec tuyau flexible

profilé légèrement bombé
(68 x 98 mm), incl. tuyau flexible
(longueur 2 m diam. 40 mm),
couvercle, cloison, collerette,
set de mise à la terre
sans pied

2 m 1 DAF802000ELN

1  DAF8020009016

Colonnes double face DA 200-80
pour app. 45 mm (avec support), 
60 mm et ecoline
avec tuyau flexible

profilé légèrement bombé
(136 x 98 mm), incl. tuyau
flexible (longueur 2 m diam. 40 mm),
couvercles, cloison, collerette,
set de mise à la terre
sans pied

2 m 1 DAF2802000ELN

1  DAF28020009016

Pieds pour colonnes simple face
DA 200-45 / DA 200-80

pied en fonte (toujours 
à commander séparément) 
poids : 15 kg 
dimensions : 300 x 300 x 26 mm

1 DAFF20009011

1 DAFF20007035

Pieds pour colonnes double face
DA 200-45 / DA 200-80

pied en fonte (toujours à
commander séparément)
poids : 15 kg
dimensions : 300 x 340 x 26 mm

1 DAFF220009011

1 DAFF220007035

* Exception : prise simple gallery
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DAP45650ELN

L4770

DAP280650ELN

tehalit.DA 200 - Colonnettes
Appareillage 45 mm, 60 mm, ecoline et CEE

2 variantes :
-  Colonnettes Pac Post (P) pour : 

appareillage 45 mm, 
appareillage 60 mm, app. ecoline et CEE.

-  Profilés : simple et double face.

Matériau :
-  Socle et couvercle en aluminium.
-  Embout en polyamide.
-  Plaque de fond en tôle d’acier.

Autres teintes RAL standard sur demande.

Teintes :
Aluminium anodisé, ELN
Blanc, RAL 9016

 Appareillage, à partir de la page 14.07

Désignation Caractéristiques Hauteur Emb. Réf.

Colonnettes simple face
DA 200-45 pour app. 45 mm

Appareillage gallery 45 mm 
  voir page 14.49

colonnette en aluminium pour
appareillage 45 mm,
dim. 66 x 66 mm;
dim. pied de fixation : 
137 x 137 mm

650 mm 1  DAP45650ELN

1  DAP456509016

Colonnette double face
DA 200-45 pour app. 45 mm

Appareillage gallery 45 mm 
  voir page 14.49

colonnette en aluminium pour
appareillage 45 mm,
dim. 130 x 66 mm;
dim. pied de fixation : 
136 x 200 mm

650 mm 1  DAP245650ELN

1  DAP2456509016

Cloison pour DA 200-45 cloison en PVC, longueur 2 m,
à commander séparément

50 m M2024

Adaptateur pour appareillage
simple 45 mm

autorise le montage vertical 
d’app. 45 mm *

10 L4770

Colonnettes simple face
DA 200-80 pour app. 45 mm 
(avec support), 60 mm, 
app. ecoline et CEE

colonnette en aluminium pour
appareillage 45 mm (avec support), 
60 mm, ecoline et CEE,
dim. 68 x 98 mm;
dim. pied de fixation :
139 x 168 mm

650 mm 1 DAP80650ELN

1  DAP806509016

Colonnettes double face
DA 200-80 pour app. 45 mm 
(avec support), 60 mm, 
app. ecoline et CEE

colonnette en aluminium pour 
appareillage 45 mm (avec support), 
60 mm, ecoline et CEE, 
dim. 136 x 98 mm;
dim. pied de fixation : 
168 x 200 mm

650 mm 1 DAP280650ELN

1  DAP2806509016

Cloison pour DA 200-80 cloison en PVC, longueur 2 m,
à commander séparément

50 m M2026

* Exception : prise simple gallery
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

tehalit.DA 200
Supports pour appareillage 45 mm

 Les supports d'appareillage au format 45 mm se clipsent frontalement  
dans le profilé de la colonne(tte) DA 200-80.

Teintes :
Blanc, RAL 9016
Noir, RAL 9011
Laqué alu, ALU

 Appareillage gallery au format 45 mm pour goulottes, voir à partir de la page 14.49

GT4519016

GT4529016

GT4539016

LFF79H

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Supports d‘appareillage 45 mm
h. 80 x l. 95 mm

support simple 1  GT4519016

1 GT4519011

1 GT451ALU

Supports d‘appareillage 45 mm 
h. 80 x l. 140 mm

support double 1  GT4529016

1 GT4529011

1 GT452ALU

Supports d‘appareillage 45 mm
h. 80 x l. 185 mm

support triple 1  GT4539016

1 GT4539011

1 GT453ALU

Boîte d‘isolation pour support d'appareillage 45 x 45 mm 1 LFF79H
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tehalit.DA 200
Boîtes de montage pour appareillage standard 60 mm

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Les boîtes d’appareillage pour appareillage 60 mm se clipsent frontalement  
dans le profilé de la colonne(tte) DA 200-80.

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Boîte de montage simple
Courant fort

montage d’appareillage 60 mm 1 G2850

Boîte de montage double
Courant fort

montage d’appareillage 60 mm 1 G2860

Cadre de montage simple
Courant faible

montage d’appareillage 60 mm 1 G2870G2850

G2860

G2870
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tehalit.DA 200
Boîtes de montage pour appareillage CEE

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Grandes boîtes stables pour montage dans la colonne(tte) DA 200-80.
Elles accueillent l’appareillage CEE jusque 32 A et sont compatibles  
avec les différentes marques.

Plastron en PC/ABS avec prédécoupes suivant la grandeur de la prise CEE. 
Garantit une belle finition.

Livraison :
Boîte de montage, 4 vis autotaraudeuses et 2 serres-câbles.

Teintes :
Blanc, RAL 9016
Alu laqué, ALU

G2745

G33759016

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Boîte de montage CEE boîte en polyamide, livrée avec
4 vis et 2 serres-câbles
(entraxe prise CEE : 60 ou 70 mm)

1 G2745

Plastrons plastron à utiliser en combinaison 
avec la boîte de montage 
pour l’appareillage CEE, 
Blanc RAL 9016

1  G33759016

plastron à utiliser en combinaison 
avec la boîte de montage 
pour l’appareillage CEE, 
laqué en alu

1 G3375LAN
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tehalit.DA 200
Appareillage ecoline

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

-  ecoline se clipse frontalement dans les profilés des colonnes  
et colonnettes DA 200-80.

-  Faible encombrement grâce à la technique d’enfichage rapide.
-  Boîtier de la prise à double isolation.
-  Prise avec sécurité enfants.
-  Le connecteur d’entrée G4703 est nécessaire pour le raccordement de la prise.

Teintes :
Pour plastrons.
Blanc, RAL 9016
Alu laqué, LAN

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Prises doubles 16 A, 250 V
en blanc RAL 9016

avec la technique d’enfichage
rapide

1  GE20119016

Prises doubles 16 A, 250 V
en rouge

avec la technique d’enfichage
rapide

1 GE20113020

Plastrons pour prise double plastron modulaire 1  GB080209016

plastron modulaire 1 GB08020LAN

Plastrons intermédiaire le plastron intermédiaire est
nécesaire pour la combinaison
de prises et boîtiers de
données avec le plastron
modulaire juxtaposable

1  GV0809016

1 GV080LAN

Connecteur d'entrée pour prise ecoline 1 G4703

Connecteur de sortie pour prise ecoline 1 G4713

Cadre de montage pour
courant faible

cadre de montage 
pour la prise réf. G3155

1 GLT1511

Prise double RJ45 prise data double  
Cat 6 UTP - ecoline

1 G3155

GE20119016

GB080209016

GV0809016

GLT1511

G4703

G3155

G4713
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tehalit.DA 200
Appareillage ecoline

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Plastron modulaire plastron modulaire pour prise double RJ45, 
montage horizontal / vertical. 
Cache central réf. GZUAE2AXXXX 
à commander séparément

1  GR0800A9016

1 GR0800ALAN

Cache central à combiner avec la réf. GR0800AXXXX 
pour prise data double réf. G3155

1  GZUAE2A9016

1 GZUAE2ALAN
GR0800A9016

GZUAE2A9016
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tehalit.NR
Equipement du poste de travail 
avec les blocs multiprises 
Une solution pour toutes  
les configurations
L'offre de blocs multiprises a été développée pour répondre 
rapidement et facilement à toutes les configurations  
d'alimentation en courants fort et faible d'un espace de travail.

Les avantages pour vous :

 - Une gamme qui répond à tous les besoins en courants 
fort, faible et réseaux spécifiques (détrompage).

 - Un bloc multiprises qui s'installe rapidement  
et facilement grâce aux cadres de montage.

 - Modes de pose :  
à l'aide de vis, de colliers de serrage, de colle.

 - Un profilé en aluminium résistant et sobre.

Caractéristiques techniques :

 - 16 références qui couvrent les besoins :  
blocs multiprises vides à équiper, blocs multiprises  
pré-équipés et / ou pré-câblés.

 - Les cadres de montage assurent deux fonctions :  
la fixation et la rotation du bloc multiprises pour avoir 
les prises toujours dans le bon sens.

 -  La section du profilé 54 x 54 mm :  
un minimum d'encombrement pour un maximum  
de configurations.
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Rotation à 360°
Cadres de montage rotatif 
à 360° pour avoir les prises 
toujours dans le bon sens.

Design étudié
Corps en aluminium équipé 
de l'appareillage 45 mm.
Embouts et cadres de  
montage en noir RAL 9011.

Des embouts bien pensés
Embout avec parties 
prédécoupées pour  
courants fort et faible des 
blocs multiprises à équiper 
ou pré-équipés.

Une gamme très complète 
des blocs multiprises :
-  vides, pré-équipés 

ou pré-câblés
-  pré-équipés avec  

connecteur rapide
-  avec bornier et place de 

réserve pour les prises 
RJ45.

Expert tips

03 040201
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tehalit.NR - Blocs multiprises
Appareillage au format 45 mm

-  Profilé en aluminium anodisé, équipé de deux cadres de montage.
-  Vide ou équipé suivant les différentes configurations standards.
-  Séparation entre courant fort / faible.
-  Raccordements rapides standards avec la technique Winsta de la marque 

Wago.
-  Connexion rapide et protégée par câbles d‘alimentation préconfectionnés  

(page 14.15).
-  Exécutions spéciales sur demande.
-  Blocs multiprises avec connecteurs rapides Wieland sur demande.

Matériau :
Profilé en aluminium anodisé, embouts et cadres de montage en PVC.

Teintes :
Embouts et cadres de montage, noir RAL 9011.

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Blocs multiprises vides à équiper 6 modules de 22,5 x 45 mm 1 NRF0006A00

8 modules de 22,5 x 45 mm 1 NRF0008A00

12 modules de 22,5 x 45 mm 1 NRF0012A00

16 modules de 22,5 x 45 mm 1 NRF0016A00

20 modules de 22,5 x 45 mm 1 NRF0020A00

Blocs multiprises pré-équipés 
avec connecteur rapide

3 prises 2P + T 1 NRF0003D00

4 prises 2P + T 1 NRF0004D00

6 prises 2P + T 1 NRF0006D00

3 prises 2P + T et 2 prises détrompées 2P + T 1 NRF0023D00

4 prises 2P + T et 3 prises détrompées 2P + T 1 NRF0034D00

4 prises 2P + T et 2 prises RJ45 Cat 6 UTP patch / patch 1 NRF4204D00

Détrompeur de fiche pour les prises détrompées 10 WS697

Blocs multiprises pré-équipés        
avec bornier et réserve

3 prises 2P + T et 2 modules de réserve 22,5 mm 1 NRF0203B00

4 prises 2P + T et 2 modules de réserve 22,5 mm 1 NRF0204B00

6 prises 2P + T et 4 modules de réserve 22,5 mm 1 NRF0406B00

Blocs multiprises pré-équipés 
et pré-câblés

4  prises 2P + T avec 3 m de câble et connecteur rapide; 
2 prises RJ45 Cat 6 UTP avec 3 m de câble et fiche RJ45

1 NRF4204K00

6  prises 2P + T avec 3 m de câble et connecteur rapide; 
4 prises RJ45 Cat 6 UTP avec 3 m de câble et fiche RJ45

1 NRF4406K00

NRF0008A00

NRF0004D00

NRF0023D00

NRF4204D00

NRF0204B00

NRF4204K00
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

tehalit.NR - Blocs multiprises
Câbles de raccordement et connecteurs rapides

Différents câbles d'alimentation préconfectionnés pour le raccordement des blocs 
multiprises ou des prises ecoline.

Toutes les combinaisons avec des fiches coudées et des connecteurs d'entrée / 
sortie du type Winsta de la marque WAGO (connexions rapides).

Raccordements protégés.

Désignation Caractéristiques Longueur Emb. Réf.

Kit complet de raccordement  
et d'extension

composé de :
-  câble d'alimentation 5 m  

avec d'extension une fiche coudée  
et un connecteur d'entrée

-  2 câbles de liaison avec connecteur 
d'entrée / sortie (300 mm)

-  dérivation double pour une distribution  
en parallèle

1 G7150

Câble d'alimentation câble d'alimentation avec une fiche  
coudée et un connecteur 
d'entrée 3 pôles

1 m 1 G4721

2 m 1 G4731

3 m 1 G4741

4 m 1 G4751

5 m 1 G4761

Câble de liaison câble 3 pôles 3 x 2,5 mm² PVC, Eca
avec connecteur d'entrée / sortie

0,6 m 1  GKWAD03006

1,5 m 1  GKWAD03015

2,5 m 1  GKWAD03025

5 m 1  GKWAD03050

câble3 pôles 3 x 2,5 mm², 
sans halogène, Cca

0,6 m 1  GKWAD13006

1,5 m 1  GKWAD13015

2,5 m 1  GKWAD13025

5 m 1  GKWAD13050

Dérivation - double pour le raccordement des prises
en parallèle

1 G4773

Connecteur d'entrée nécessaire pour équiper un câble
d'alimentation

1 G4703

Connecteur de sortie nécessaire pour équiper un câble
de liaison.

1 G4713

G7150

G4741

GKWAD03015

G4703

G4713

G4773
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Modules multiprises 
téléscopiques 
pour encastrement dans  
les bureaux, les cuisines...

Les avantages pour vous :

 - Système flexible et dissimulable.

 - Gain de place.

 -  Alimentation courant fort / faible.

 -  Corps rigide en aluminium.

 - Design impeccable.

Caractéristiques techniques :

 - Matériau : aluminium / PVC laqué en alu.

 - Diamètre de perçage : 102 mm.

 - Exécutions spéciales sur demande.

 - Prises en anthracite; 230 V 2P + T; sécurité enfants.

 -  Prises RJ45 Cat 6; patch / patch.
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Modules multiprises téléscopiques

Module multiprises pour encastrement. Espace nécessaire à partir de la face 
supérieure du plan de travaille pour encastrement du module multiprises : 34 cm.

Diamètre de perçage : 102 mm.

Epaisseur max. du plan de travaille : 50 mm.

Matériau :
Aluminium / PVC

Teintes :
Corps en aluminium anodisé.
Couvercle laqué alu.
Prises en anthracite.

Exécutions spéciales sur demande.

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Module multiprises
pour encastrement

3 prises 230 V 2 P + T;
sécurité enfants; câble d'alimentation : 3 m

1 G7343LAN

Module multiprises
pour encastrement

3 prises 230 V 2 P + T;
2 prises RJ45 Cat 6, patch / patch;
sécurité enfants; câble d'alimentation : 3 m

1 G7345LAN

Scie à cloche diam. 102 mm,
pour l'encastrement du module multiprises

1 G7059

G7343LAN

G7345LAN

G7059
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Accessoires pour aménager 
les postes de travail

Grâce à une gamme complète d'accessoires, Hager offre 
la possibilité de créer un système homogène et complet, 
en harmonie avec tous les autres produits comme 
les colonnettes, blocs multiprises, etc.... .

Les avantages pour vous :

 - Des composants compatibles entre eux.

 - Installation conviviale et rapide.

 - Emplacements de travail souples et évolutifs.

 - Facilité d'extension.

 - Cheminement des câbles ordonné.

Caractéristiques techniques :

 - Couleurs : gris clair (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

 - Passages de plancher en polyamide ou en aluminium 
anodisé.

 - Dérivation universelle en acier, laquée en RAL 7035  
ou 9005.

 - Passages de plancher équipés de cloisons pour faire  
la séparation entre courant fort et courant faible.

 - Le passage de plancher flexible respecte le rayon  
de courbure de 250 mm.
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Une accessibilité totale
L'insertion de câbles dans 
la gaine ronde se fait par un 
simple clic sur le côté de 
la paroi.

Des configurations à l'infini 
Afin d'alimenter le bloc 
multiprises sur le bureau, 
les câbles montent des 
passages de plancher vers 
une gaine ronde flexible. 
D'autres configurations 
sont également possibles.

Quand la solidité devient
primordiale 
Le passage de plancher 
en alu offre une protection 
optimale des câbles. Très 
solide, il permet, grâce à 
des cloisons, de séparer 
le courant fort du courant 
faible.

Flexible ou rigide
Pour fermer le passage 
de plancher flexible, 
tous les maillons sont 
glissés les uns dans 
les autres.

05
Les passages de plancher 
différents se rejoignent
Une dérivation universelle 
lie les différents systèmes 
de passages de plancher.

Expert tips

03 040201
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Gaine ronde flexible et accessoires

-  Gaine ronde flexible pour créer un transport des câbles du sol vers les blocs  
multiprises.

-  Protection sûre des câbles grâce à la rigidité de la gaine.
-  Facile à ouvrir / fermer grâce au système de clipsage.
-  Distribution des câbles courant fort / faible.
-  Très flexible dans toutes les directions en respectant le rayon de courbure  

des câbles.
-  Extensions par simple clipsage des maillons.

Matériau : polyamide

Teintes :
Gris clair, RAL 7035
Anthracite, RAL 7021
Noir, RAL 9005

Livraison : 1 m (18 maillons)

Désignation Caractéristiques Longueur Emb. Réf.

Gaines rondes flexibles gaine avec 2 compartiments  
pour distribuer des câbles
courant fort / faible, le rayon 
de courbure de 250 mm 
reste respecté; diam. : 70 mm

1 m 1 RK17035

1 RK19005

Pieds de raccordement pied incl. adaptateur de raccordement 
avec serre-câbles pour une fixation 
au sol ou plafond, 
matériau : acier / PVC

1 G71417035

1 G71417021

Adaptateurs de raccordement adaptateur de raccordement avec
serre-câbles pour une fixation au sol, plafond

20 RKA7035

20 RKA9005

Gaines rondes flexibles
Set version sol/bureau

-  gaine avec 2 compartiments  
pour distribuer des câbles courant 
fort / faible, le rayon de courbure  
de 250 mm reste respecté (14 maillons)

-  pour la distribution des câbles  
du sol vers le bureau

-  2 adaptateurs 
- pied

0,8 m 1 G71117035

1 G71117021

Support mural pour la fixation de la gaine ronde au mur 5 RKWH000

RK17035

G71417035

RKA7035

G71117035

RKWH000
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Gaine ronde flexible et accessoires

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Caches pour pied  
de raccordement au passage
de plancher flexible
FK1XXXX

cache en 2 pièces pour passer
du passage de plancher
flexible à la gaine ronde
(en combinaison avec le pied G7141XXXX)

1 G71227035

1 G71227021

Caches pour pied 
de raccordement au passage 
de plancher en aluminium
AKA181250ELN

cache en 2 pièces pour passer 
du passage de plancher en alu à la gaine
ronde (en combinaison avec le pied G7141XXXX)

1 G71237035

1 G71237021

Caches pour pied
de raccordement sous-sol

cache en 2 pièces pour passer du sous-sol 
à la gaine ronde (en combinaison avec le pied 
G7141XXXX)

1 G71267035

1 G71267021

Sorties de câbles pour plancher 
technique nettoyé à sec

Diam. 150 mm, 
ouverture d'encastrement 120 mm

épaisseur plancher technique > 32 mm 1  LAR02KR9005

épaisseur plancher technique < 32 mm 1  LAR02KR9005
+  BSR02R

Collerettes comme obturateur pour sortie de câbles 
LAR02KR9005
en combinaison avec gaine ronde flexible

1 RKR7035

1 RKR9005

G71227035

G71237035

G71267035

LAR02KR9005

BSR02R

RKR7035
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Passage de plancher flexible et accessoires

L5106

G71407035

Passage de plancher flexible à faible hauteur pour la distribution des câbles 
sur le sol.

Respecte le rayon de courbure de 250 mm.

2 compartiments pour la distribution des câbles courant fort / faible.

Matériau : polyamide

Teintes :
Gris clair, RAL 7035
Anthracite, RAL 7021
Noir, RAL 9005

Livraison : 1 m

Désignation Caractéristiques Longueur Emb. Réf.

Passages de plancher flexible -  gaine avec 2 compartiments  
pour distribuer des câbles courant  
fort / faible, le rayon de courbure  
de 250 mm reste respecté; 
dim. : 20 x 83 mm

1 m 1 FK17035

1 FK19005

Support avec serre-câbles support pour la fixation du
passage de plancher au sol ou au mur

1 FKWB000

Plaque de protection - comme protection supplémentaire
- matériau : tôle d'acier
- teintes : RAL 7035 ou RAL 9005

1 m 1 FKS7035

1 FKS9005

Fixations de sol -  pour la fixation du passage de 
plancher flexible au sol

- matériau : tôle d'acier
- teintes : RAL 7035 ou RAL 9005

0,5 m 1 FKH7035

1 FKH9005

Dérivations universelles
complètes

-  pour passer du passage de  
plancher en alu AKA181250ELN vers  
le passage flexible FK1XXXX 

- existe en 2 pièces : pied et couvercle
- matériau : tôle d'acier
- teintes : RAL 7035 ou RAL 7021

1 FKB7035

1 FKB9005

Autocollant double face pour la fixation du passage 
de plancher, largeur 19 mm

1 L5106

Dérivation universelle 
couvercle

-  couvercle pour changement de directions  
avec le passage de plancher  
en aluminium

- matériau : acier
- teintes : RAL 7035 ou RAL 7021

1 G71407035

1 G71407021

FK17035

FKWB000

FKS7035

FKH7035

FKB7035
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Passage de plancher flexible et accessoires

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Sortie de câbles pour plancher
technique nettoyé à sec

Diam. 150 mm, 
ouverture d'encastrement 120 mm

Le passage de plancher flexible FK17035 
est combinable avec la sortie de câbles 
LAR02MKS en métal argenté

épaisseur plancher technique > 32 mm 1  LAR02MKS

1  LAR02KK9005

épaisseur plancher technique < 32 mm 1  LAR02MKS
+  BSR02R

1  LAR02KK9005
+  BSR02R

LAR02MKS

LAR02KK9005
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Passages de plancher rigides

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Passage de plancher 
Pour guider les câbles sur le sol.

En PVC :
-  1 ou 4 compartiments.
-  Couvercle et socle en PVC. 

Livraison : 
Socle fond percé et couvercle 2 m, autres longueurs sur demande (max. 6 m).

Teintes :
Gris, RAL 7030
Gris clair, RAL 7035
Marron, RAL 8014

En aluminium :
-  Passage de plancher en aluminium pour une charge élevée.
-  2 ou 4 compartiments.
-  Bien accessible par le couvercle.

Livraison : 
2 m, autres longueurs sur demande (max. 6 m).

SL1104007030

SL1807507030

SLA180750ELN

AKA181250ELN

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Passage de plancher
PVC

dimensions 11 x 41 mm, gris 70 m SL1104007030

Passage de plancher
PVC

dimensions 17 x 75 mm, gris 32 m SL1807507030

dimensions 17 x 75 mm, gris clair 32 m SL1807507035

dimensions 17 x 75 mm, marron 32 m SL1807508014

Passage de plancher
couvercle en alu,
socle en PVC

dimensions 17 x 75 mm, aluminium 10 m SLA180750ELN

Passage de plancher
en aluminium

125

80

18

dimensions 18 x 125 mm, aluminium
2 compartiments

12 m AKA181250ELN
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Répartiteurs pour énergie et données

Répartiteur pour énergie :
-  Le répartiteur (Consolidation Point) apporte un raccordement flexible et  

décentralisé pour des boîtes de raccordement dans les planchers techniques.
-  Pour des câbles d'alimentation avec diam. 9 - 17 mm par des presse-étoupes 

M25 avec serre-câble.
-  Choix entre répartiteurs avec connecteurs Wieland GST 18/3 ou Wago Winsta.
-  Alimentation : 400 V AC3 / 16 A sur des bornes doubles à ressort 4 mm².

Matériau :
Boîte métallique en acier zinguée avec une épaisseur de 1 mm suivant  
DIN EN 10327.

Teintes :
Fiches en blanc, équivalent RAL 9010.
Fiches en noir, équivalent RAL 9005.

Dimensions :
Long. x Larg. x H : 385 x 195 x 45 mm.

Connecteurs et câbles d'alimentation Wago Winsta voir page 14.15

SPWG069010

SPWG129010

SPWG669010

G3160

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Répartiteurs pour énergie
avec 6 fiches de raccordement

6 dérivations en 230 V 16 A, 
câblage en 2,5 mm²

répartiteur d'énergie 6 fiches blanches Wieland 1 SPWG069010

répartiteur d'énergie 6 fiches noires Wieland 1 SPWG069005

répartiteur d'énergie 6 fiches blanches Wago 1 SPWA069010

répartiteur d'énergie 6 fiches noires Wago 1 SPWA069005

Répartiteurs pour énergie 
avec 12 fiches de raccordement 

12 dérivations en 230 V 16 A, 
câblage en 2,5 mm²

répartiteur d'énergie 12 fiches blanches Wieland 1 SPWG129010

répartiteur d'énergie 12 fiches noires Wieland 1 SPWG129005

répartiteur d'énergie 12 fiches blanches Wago 1 SPWA129010

répartiteur d'énergie 12 fiches noires Wago 1 SPWA129005

Répartiteurs pour énergie 
avec 2 x 6 fiches de raccordement

2 x 6 dérivations en 230 V 16 A, 
câblage en 2,5 mm²

répartiteur d'énergie 12 fiches 
(6 blanches/6 noires) Wieland

1 SPWG669010

répartiteur d'énergie 12 fiches 
(6 blanches/6 noires) Wago

1 SPWA669010

Répartiteur courant faible 
avec 6 connecteurs RJ45 Cat 6A

équipé de caches anti-poussière
matériau : PC / ABS (sans halogène)

1 G3160
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tehalit.UK 
Système de goulottes noyées

Cette solution flexible pour tous types de sol convainc  
grâce à ses avantages concrets en termes de montage :  
les goulottes noyés préfabriqués permettent un montage 
facile et rapide sur chantier. Les couvercles des goulottes 
peuvent être simplement retirés avant de couler la chape 

pour une pose facile des câbles par le haut (sans tirer  
les câbles). Car toutes les goulottes de sol noyées et boîtes 
de sol sont réalisés dans une tôle d'acier galvanisée selon 
DIN EN 10327, le système complet est très bien protégé 
contre la corrosion.

Les avantages pour vous :

 - Un montage aisé des goulottes et des boîtes de sol.

 - Une pose facile des câbles grâce aux couvercles  
amovibles.

 - Des cloisons incorporées dans le socle pour  
une séparation des câbles courant fort/courant faible.

Caractéristiques techniques :

 - Matériau : tôle d'acier zinguée.

 - Dimensions : 
hauteurs : 28, 38, 48 mm, 
largeurs : 190, 240, 340 mm.

 - Livraison : socle avec couvercle, longueur : 2000 mm.

 - Epaisseur de matériau : 
couvercle : 1,25 mm, 
socle : 1 mm.
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tehalit.UK
Vue d'ensemble du système

tehalit.UK

1 Goulotte composée du socle et couvercle

2 Accouplement

3 Etrier

4  Embout

5 Coude vertical

6 Boîte de sol universelle avec des parois en PVC

7 Boîte de sol universelle avec des parois en tôle

8 Couvercle de montage

9  Entrée de tubes

1

2

3

4

6

7

 

9

5

8

1

1

1
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tehalit.UK
Système de goulottes noyées, largeur 190 mm

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Goulotte tehalit.UK selon DIN EN 50085-1 et 2-2 pour pose sur dalle et à noyer
dans la chape.

Couvercles amovibles pour une pose facile et rapide des câbles.

Livraison :
Socle et couvercle, longueur 2000 mm.

28Zingué

Emballage

UK190283

2 m

38Zingué

Emballage

UK190382

2 m

28Zingué

Emballage

UK190282

2 m

Goulotte complète
socle et couvercle
tôle d'acier

Hauteur  
de la goulotte
mm

UK190283

UK190382

UK190282

UK190383

38Zingué

Emballage

UK190383

2 m

UK190483

UK190482

48Zingué

Emballage

UK190482

2 m

48Zingué

Emballage

UK190483

2 m
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tehalit.UK
Système de goulottes noyées, largeur 190 mm

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Matériau :
Tôle d'acier zinguée selon DIN EN 10327.

Epaisseur de matériau :
Couvercle : 1,25 mm,
socle : 1 mm.
    

 Caractéristiques techniques, voir page 14.53

UKE190280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKS190280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKB190280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKK190283

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKM190280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKE190380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKS190380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKB190380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKK190382

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKM190380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKE190280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKS190280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKB190280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKK190282

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKM190280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

Accouplement
tôle d‘acier

Manchon de
dilatation
tôle d‘acier

Coude vertical
tôle d‘acier

Etrier
tôle d‘acier

Embout
tôle d‘acier

UKE190380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKS190380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKB190380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKK190383

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKM190380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKE190480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKS190480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKB190480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKK190482

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKM190480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKE190480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKS190480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKB190480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKK190483

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKM190480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm
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tehalit.UK
Système de goulottes noyées, largeur 240 mm

Goulotte tehalit.UK selon DIN EN 50085-1 et 2-2 pour pose sur dalle et à noyer
dans la chape.

Couvercles amovibles pour une pose facile et rapide des câbles.

Livraison :
Socle et couvercle, longueur 2000 mm.

28Zingué

Emballage

UK240283

2 m

38Zingué

Emballage

UK240382

2 m

28Zingué

Emballage

UK240282

2 m

Goulotte complète
socle et couvercle
tôle d'acier

Hauteur 
de la goulotte
mm

UK240283

UK240382

UK240282

UK240383

38Zingué

Emballage

UK240383

2 m

UK240483

UK240482

48Zingué

Emballage

UK240482

2 m

48Zingué

Emballage

UK240483

2 m
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

tehalit.UK
Système de goulottes noyées, largeur 240 mm

Matériau :
Tôle d'acier zinguée selon DIN EN 10327.

Epaisseur de matériau :
Couvercle : 1,25 mm,
socle : 1 mm.
    

 Caractéristiques techniques, voir page 14.53

UKE240280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKS240280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKB240280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKK240283

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKM240280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKE240380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKS240380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKB240380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKK240382

1 pièce

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 190 mm

UKM240380

1 pièce

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 190 mm

UKE240280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKS240280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKB240280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKK240282

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

UKM240280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 190 mm

Accouplement
tôle d'acier

Manchon de
dilatation
tôle d'acier

Coude vertical
tôle d'acier

Etrier
tôle d'acier

Embout
tôle d'acier

UKE240380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKS240380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKB240380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKK240383

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKM240380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 190 mm

UKE240480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKS240480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKB240480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKK240482

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKM240480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKE240480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKS240480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKB240480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKK240483

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm

UKM240480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 190 mm
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tehalit.UK
Système de goulottes noyées, largeur 340 mm

Goulotte tehalit.UK selon DIN EN 50085-1 et 2-2 pour pose sur dalle
et à noyer dans la chape.

Couvercles amovibles pour une pose facile et rapide des câbles.

Livraison :
Socle et couvercle, longueur 2000 mm.

28Zingué

Emballage

UK340283

2 m

38Zingué

Emballage

UK340382

2 m

28Zingué

Emballage

UK340282

2 m

Goulotte complète
socle et couvercle
tôle d'acier

Hauteur 
de la goulotte
mm

UK340283

UK340382

UK340282

UK340383

38Zingué

Emballage

UK340383

2 m

UK340482

48Zingué

Emballage

UK340482

2 m

48Zingué

Emballage

UK340483

2 m

UK340483
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

tehalit.UK
Système de goulottes noyées, largeur 340 mm

Matériau :
Tôle d'acier zinguée selon DIN EN 10327.

Epaisseur de matériau :
Couvercle : 1,25 mm,
Socle : 1 mm.
    

 Caractéristiques techniques, voir page 14.53

UKE340280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 340 mm

UKS340280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 340 mm

UKB340280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 340 mm

UKK340283

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 340 mm

UKM340280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 340 mm

UKE340380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 340 mm

UKS340380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 340 mm

UKB340380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 340 mm

UKK340382

1 pièce

Afm. a = 38 mm
Dim. b = 340 mm

UKM340380

1 pièce

Afm. a = 38 mm
Dim. b = 340 mm

UKE340280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 340 mm

UKS340280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 340 mm

UKB340280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 340 mm

UKK340282

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 340 mm

UKM340280

1 pièce

Dim. a = 28 mm
Dim. b = 340 mm

Accouplement
tôle d'acier

Manchon de
dilatation
tôle d'acier

Coude vertical
tôle d'acier

Etrier
tôle d'acier

Embout
tôle d'acier

UKE340380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 340 mm

UKS340380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 340 mm

UKB340380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 340 mm

UKK340383

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 340 mm

UKM340380

1 pièce

Dim. a = 38 mm
Dim. b = 340 mm

UKE340480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 340 mm

UKS340480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 340 mm

UKB340480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 340 mm

UKK340482

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 340 mm

UKM340480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 340 mm

UKE340480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 340 mm

UKS340480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 340 mm

UKB340480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 340 mm

UKK340483

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 340 mm

UKM340480

1 pièce

Dim. a = 48 mm
Dim. b = 340 mm
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tehalit.UK
Boîtes de sol universelles

-  Boîte de sol universelle noyée selon DIN EN 50085-1 et 2-2.
-  Avec réglage de hauteur en continu à l'intérieur.
-  Avec griffes de maintien et parois en PVC transparentes souples  

à noyer dans la chape.
-  Raccordement simple des goulottes noyées par entaillage du paroi  

au cutter/ciseaux.
-  Conçues pour recevoir les boîtes de raccordement par le couvercle de montage 

(à commander séparément), voir page 14.35.

-  Livrées avec amortisseurs phoniques et tiges de nivellement d'usine.
-  Boîtes de raccordement pour montage dans la boîte de sol universelle,  

voir à partir de la page 14.38.

 Caractéristiques techniques, voir page 14.54

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Boîtes de sol universelles 
avec plaque de sol, taille 2
pour max. 4 canaux de largeur 
nominale 240 mm

50 - 80 mm 8 UDB2050080

75 - 125 mm 5 UDB2075125

120 - 170 mm 9 UDB2120170

165 - 215 mm 5 UDB2165215

215 - 265 mm 5 UDB2215265

Boîtes de sol universelles
avec plaque de sol, taille 3
pour max. 4 goulottes de largeur 
nominale 340 mm

50 - 80 mm 8 UDB3050080

75 - 125 mm 5 UDB3075125

120 - 170 mm 7 UDB3120170

165 - 215 mm 5 UDB3165215

215 - 265 mm 5 UDB3215265

-  Boîte de sol universelle noyée selon DIN EN 50085-1 et 2-2.
-  Avec réglage de hauteur en continu à l'intérieur.
-  Avec plaque de sol et parois en tôle d'acier à noyer dans la chape.
-  Conçues pour recevoir les boîtes de raccordement par le couvercle de montage 

(à commander séparément), voir page 14.35.
-  Les parois en tôle d'acier sont pourvus des perforations pour recevoir  

les goulottes de sol tehalit.UK.
-  Hauteur minimale de montage : 70 mm.

-  Réglage en hauteur au-dessus de 120 mm uniquement possible avec un cadre 
de rehausse.

-  Boîtes de raccordement pour montage dans la boîte de sol universelle,  
voir à partir de la page 14.38.

 Caractéristiques techniques, voir page 14.54

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Boîte de sol universelle 
avec parois en tôle, taille 3
pour max. 4 canaux de largeur
nominale 340 mm

70 - 120 mm 3 UDS3070120

UDB2120170

UDB3120170

UDS3070120
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

tehalit.UK
Boîtes de sol universelles, couvercles de montage

Matériau : 
Tôle d'acier zinguée selon DIN EN 10327.

Epaisseur de matériau : 
4 mm

 Caractéristiques techniques, voir page 14.54

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Couvercles de montage, taille 2
-  pour montage des boîtes 

de raccordement ou des boîtes  
de tirage

- dimensions : 290 x 290 mm

plein 5 UDM2000BLD

avec perçage E04 (147 x 247 mm) 10 UDM2147E04

avec perçage E09 (200 x 253 mm) 10 UDM2200E09

avec perçage Q06 (200 x 200 mm) 10 UDM2200Q06

avec perçage Q12 (244 x 244 mm) 10 UDM2244Q12

avec perçage R06 (diam. 215 mm) 10 UDM2215R06

Couvercles de montage, taille 3
-  pour montage des boîtes 

de raccordement ou des 
boîtes de tirage

- dimensions : 360 x 360 mm

plein 5 UDM3000BLD

avec perçage E04 (147 x 247 mm) 10 UDM3147E04

avec perçage E09 (200 x 253 mm) 10 UDM3200E09

avec perçage Q06 (200 x 200 mm) 10 UDM3200Q06

avec perçage Q08 (294 x 294 mm) 10 UDM3294Q08

avec perçage Q12 (244 x 244 mm) 10 UDM3244Q12

avec perçage R06 (diam. 215 mm) 10 UDM3215R06

avec perçage R10 (diam. 275 mm) 10 UDM3275R10

avec perçage R12 (diam. 306 mm) UDM3306R12

Couvercles de montage  
pour charge lourde, taille 3
-  pour montage des boîtes 

de raccordement  
ou des boîtes de tirage

-  support pour charge lourde 
avec tiges de nivellement 
à commander séparément 
 voir page 13.36

- dimensions : 360 x 360 mm

avec perçage Q06 (200 x 200 mm) 1 UDM3200SLQ06

avec perçage Q12 (244 x 244 mm) 1 UDM3244SLQ12

avec perçage R06 (diam. 215 mm) 1 UDM3215SLR06

avec perçage R12 (diam. 306 mm) 1 UDM3306SLR12

UDM2200Q06

UDM3215SLR06

UDM3215R06
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tehalit.UK
Boîtes de sol universelles, accessoires

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Cadres de rehaussement -  cadre de rehaussement en aluminium  
pour couvercle de montage UDM

-  adaptation des boîtes de sol universelles  
à des hauteurs de chape plus éleveés

taille 2, hauteur 35 mm 1 UDAR235
taille 3, hauteur 35 mm 1 UDAR335

Plaque d'entrée pour tubes
dans boîte de sol universelle
avec parois en tôle d'acier

-  plaque d'entrée en polyamide,  
pour raccordement de tubes d'installation  
électrique à la boîte noyée UDS3070120

-  avec bouchons défonçables  
pour tubes de diamètres 20, 32, 40 et 50 mm

1 UDS32050RE

Supports pour charge lourde -  les supports pour charge lourde sont disponibles  
sous forme de kit (avec tiges de nivellement)

-  s'utilise avec la boîte de sol universelle UDB,  
UDS, taille 3

-  support associé au couvercle de montage  
pour charge lourde. Supporte jusqu'à 20 kN  
 voir page 13.35

pour hauteur de chape :

073 - 098 1 UDSLS098

093 - 118 1 UDSLS118

113 - 138 1 UDSLS138

138 - 163 1 UDSLS163

158 - 183 1 UDSLS183

178 - 203 1 UDSLS203

198 - 223 1 UDSLS223

Agrafeuse L'agrafeuse permet d'agrafer les parois 
flexibles en PVC au niveau de la boîte 
universelle pour que la chape ne puisse 
pas rentrer dans la boîte

1 BKZHZ10

Agrafes Les agrafes s'utilisent dans
l'agrafeuse réf. BKZHZ10.
1 pièce = 5000 agrafes

1 BKZHZ12

Fils de mise à la terre Enfichable, section 4 mm²,
pour le raccordement électrique
des socles et couvercles ainsi
que pour le pontage des pièces
de forme.

L = 150 mm 100 L4181GNGE

L = 300 mm 100 L4182GNGE

L = 600 mm 25 L4183GNGE

UDAR335

UDS32050RE

UDSLS098

BKZHZ10

BKZHZ12

L4181GNGE



 14.37

E
qu

ip
em

en
t  

d
es

 b
ur

ea
ux

tehalit.UK
Eléments de coffrage pour boîtes de raccordement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Matériau :
Boîte de sol : tôle d'acier zinguée.
Support de base : plastique, PP.
Elément de coffrage : Polystyrène.

Avantage du système :
Peut remplacer des boîtes de sol universelles avec les couvercles de montage.
Plus de nivellement nécessaire.

Formes :
E04 : rectangulaire147 x 247 mm
E09 : rectangulaire 200 x 253 mm
Q06 : carré 200 x 200 mm
Q08 : carré 294 x 294 mm
Q12 : carré 244 x 244 mm
R06 : rond 215 mm
R10 : rond 275 mm
R12 : rond 306 mm

Remarque :
- Disposition des éléments de coffrage avant de couler la chape.
- L'élément de coffrage peut être retiré après que la chape est durcie.

 Caractéristiques techniques, voir à partir de la page 14.58

SEBD500GT

SEGT350

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Boîte de sol avec parois en tôle 
pour éléments de coffrage

- 500 x 500 mm
- support de base pour éléments de coffrage livré avec

1 SEBD500GT

Support de base pour
éléments de coffrage
(livré avec boîte de sol SEBD500GT)

- 350 x 350 mm
-  s'utilise aussi sans la boîte de sol  

(p.ex. quelques tubes)

1 SEGT350

Eléments de coffrage pour
boîtes de raccordement

- hauteur 200 mm

élément de coffrage VE04 SEVE04200

élément de coffrage VE09 SEVE09200

élément de coffrage VQ06 SEVQ06200

élément de coffrage VQ08 SEVQ08200

élément de coffrage VQ12 SEVQ12200

élément de coffrage VR06 SEVR06200

élément de coffrage VR10 SEVR10200

élément de coffrage VR12 SEVR12200

SEVE04200
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Boîtes de raccordement 
Pour la distribution par le sol 
des courants forts et faibles
dans les espaces tertiaires.

Rondes, carrées ou rectangulaires...les boîtes de  
raccordement s'encastrent en un tour de mains dans un 
plancher technique, la chape ou un sol en béton. Elles sont 
conçues pour distribuer les courants forts et faibles au plus 
près des postes de travail.

En toute discrétion : sans fils ou sans câbles sur le sol. 
C’est la solution idéale pour les bureaux, salles de réunion, 
commerces, concessions automobiles, salles polyvalentes, 
musées, halls d’accueils...

Les avantages pour vous :

 - Compatibles avec plancher technique ou sol  
en béton / chape.

 - Installation simple et rapide.

 - Très bonne tenue à l’arrachement grâce au système de 
fixation à griffes.

 - Deux versions : revêtement (de sol) de 5 ou 12 mm.

 - Autres versions disponibles sur demande : 
boîtes pour sol nettoyé à l’eau (hermétique), 
cassettes en inox et résistantes à des charges élevées 
jusqu’à 2 tonnes.

Caractéristiques techniques :

 - Formes : rondes, rectangulaires, carrées.

 - Teintes en polyamide : gris foncé RAL 7011  
ou noir RAL 9005.

 - Supports d’app. 45 mm pour 3 ou 4 prises 
(6 à 8 modules). Reçoivent également l'app.  
45 mm " gallery ".

 - Supports d’app. peuvent être équipés et précâblés  
en avance.
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03 0401
Plus de sécurité
Très bonne tenue à  
l’arrachement grâce aux 
pattes de fixation des 
boîtes.

02
Plus d’efficacité
Support d’appareillage 
pouvant être equipé 
et précâblé en atelier.

Installation des boîtes 
de raccordement sans 
nivellement
Grâce aux éléments de 
coffrage en polystyrène 
pour une chape d’une 
profondeur jusqu’à 200 mm.

Compatibles avec boîtes 
et goulottes de sol 
tehalit.UK
Hauteur des boîtes de sol 
réglable au millimètre près.

07 0805
Boîtes de raccordement 
pour faible profondeur 
d’encastement
Pour encastrement à partir 
de 50 mm.

06
2 hauteurs de revêtement
Les boîtes de raccorde-
ment en polyamide, rondes, 
carrées ou rectangles, sont 
disponibles pour un revête-
ment de sol de 5 ou 12 mm.

Une finition irréprochable
A l’aide des boîtes de 
raccordement en inox 
pour un revêtement jusqu’à 
12 mm en parquet, 
carrelage, … .

Une solution hermétique
Pour des sols nettoyés 
à l’eau. (Ces produits 
ne figurent pas dans 
le catalogue, merci de 
prendre contact avec nous 
pour plus d'informations).

Expert tips
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tehalit.VE-EE
Boîtes de raccordement

-  En polyamide selon DIN EN 50085-1 et 2-2 pour locaux avec sols nettoyés 
à sec.

-  Avec cadre de protection de moquette pour épaisseur de revêtement 5 ou 12 mm.
-  Kit de fixation universel pour encastrement dans les boîtes de sol, systèmes  

de goulottes de sol, planchers techniques.
-  Profondeur de montage minimale avec hauteur de revêtement de 5 mm :  

77 mm.
-  Profondeur de montage minimale avec hauteur de revêtement de 12 mm :  

84 mm.
-  Supports d'appareillage abaissables par pas jusqu'à 18 mm.

Matériau :
Polyamide

Teintes :
RAL 7011, gris foncé
RAL 9005, noir

 Caractéristiques techniques, voir à partir de la page 14.54
 Supports d'appareillage 45 mm (gallery), voir page 14.48

VQ12057011

VE09057011

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Boîtes de raccordement VQ12
(24 modules)

-  pour 3 supports d'app. 45 mm 
réf. GTVR400

-  agrafes intégrées pour tenir les câbles ensemble
- dimensions extérieures : 263 x 263 mm
-  dimensions d'encastrement : 244 x 244 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 4 VQ12057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 4 VQ12059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 3 VQ12127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 3 VQ12129005

Boîtes de raccordement VE09
(18 modules)

-  pour 3 supports d'app. 45 mm 
réf. GTVR300 

-  agrafes intégrées pour tenir les câbles ensemble
-  dimensions extérieures : 219 x 272 mm
- dimensions d'encastrement : 200 x 253 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 6 VE09057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 6 VE09059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 5 VE09127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 5 VE09129005

Boîtes de raccordement VQ06
(12 modules)

-  pour 2 supports d'app. 45 mm 
réf. GTVR300

-  agrafes intégrées pour tenir les câbles ensemble
- dimensions extérieures : 219 x 219 mm
- dimensions d'encastrement : 200 x 200 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 7 VQ06057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 7 VQ06059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 6 VQ06127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 6 VQ06129005

VQ06057011
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tehalit.VE-EE
Boîtes de raccordement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

VR12057011

VR10057011

VR06057011

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Boîtes de raccordement VR12
(24 modules)

-  pour 3 supports d'app. 45 mm 
réf. GTVR400

- agrafes intégrées pour tenir les câbles ensembe
- dimensions extérieures : Ø 325 mm
- dimensions d'encastrement : Ø 306 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 4 VR12057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 4 VR12059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 3 VR12127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 3 VR12129005

Boîtes de raccordement VR10
(20 modules)

-  pour 2 supports d'app. 45 mm 
réf. GTVR300 + 1 support réf. GTVR400

- agrafes intégrées pour tenir les câbles ensemble
- dimensions extérieures : Ø 294 mm
- dimensions d'encastrement : Ø 275 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 4 VR10057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 4 VR10059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 3 VR10127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 3 VR10129005

Boîtes de raccordement VR06
(12 modules)

-  pour 2 supports d'app. 45 mm réf. GTVR300 
- agrafes intégrées pour tenir les câbles ensemble
- dimensions extérieures : Ø 234 mm
- dimensions d'encastrement : Ø 215 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 7 VR06057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 7 VR06059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 6 VR06127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 6 VR06129005
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tehalit.VE-EE
Boîtes de tirage

-  En polyamide selon DIN EN 50085-1 et 2-2 pour locaux avec sols nettoyés  
à sec.

-  Avec cadre de protection de moquette pour épaisseur de revêtement  
5 ou 12 mm.

-  Kit de fixation universel pour encastrement dans les boîtes de sol,  
systèmes de goulottes de sol, planchers techniques.

-  Profondeur de montage minimale avec hauteur de revêtement de 5 mm :  
60 mm.

-  Profondeur de montage minimale avec hauteur de revêtement de 12 mm :  
65 mm.

Matériau :
Polyamide

Teintes :
RAL 7011, gris foncé
RAL 9005, noir

 Caractéristiques techniques, voir à partir de la page 14.54

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Boîtes de tirage VDQ12 -  dimensions extérieures : 263 x 263 mm
- dimensions d'encastrement : 244 x 244 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 4 VDQ12057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 4 VDQ12059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 3 VDQ12127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 3 VDQ12129005

Boîtes de tirage VDE09 -  dimensions extérieures : 219 x 272 mm
- dimensions d'encastrement : 200 x 253 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 6 VDE09057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 6 VDE09059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 5 VDE09127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 5 VDE09129005

Boîtes de tirage VDQ06 -  dimensions extérieures : 219 x 219 mm
- dimensions d'encastrement : 200 x 200 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 7 VDQ06057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 7 VDQ06059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 6 VDQ06127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 6 VDQ06129005

VDQ12057011

VDE09057011

VDQ06057011
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

tehalit.VE-EE
Boîtes de tirage

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Boîtes de tirage VDR12 -  dimensions extérieures : Ø 325 mm
- dimensions d'encastrement : Ø 306 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 4 VDR12057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 4 VDR12059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 3 VDR12127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 3 VDR12129005

Boîtes de tirage VDR10 -  dimensions extérieures : Ø 294 mm
- dimensions d'encastrement : Ø 275 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 4 VDR10057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 4 VDR10059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 3 VDR10127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 3 VDR10129005

Boîtes de tirage VDR06 -  dimensions extérieures : Ø 234
- dimensions d'encastrement : Ø 215 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 7 VDR06057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 7 VDR06059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 6 VDR06127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 6 VDR06129005

VDR12057011

VDR10057011

VDR06057011
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tehalit.VE-EE
Boîtes de raccordement en inox

- Boîtiers de raccordement en inox.
- En inox selon DIN EN 60670-1 pour locaux avec sols nettoyés à sec.
- Avec cadre de protection de moquette pour épaisseur de revêtement 12 mm.
- Kit de fixation universel pour encastrement dans les boîtes de sol,  
   systèmes de goulottes de sol, planchers techniques.
- Profondeur de montage minimale avec hauteur de revêtement de 12 mm : 77 mm.

Matériau :
inox

 Caractéristiques techniques, voir à partir de la page 14.54
 Supports d'appareillage 45 mm (gallery), voir page 14.48

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Boîte de raccordement pour
VEQ12 en inox (24 modules)

-  pour 3 supports d'app. 45 mm 
réf. GTVR400

- dimensions extérieures : 267 x 267 mm
- dimensions d'encastrement : 244 x 244 mm
- pour revêtement de sol 12 mm

1 VEQ1212E

Boîte de raccordement pour
VEE09 en inox (18 modules)

-  pour 3 supports d'app. 45 mm 
réf. GTVR300

- dimensions extérieures : 224 x 276 mm
- dimensions d'encastrement : 200 x 253 mm
- pour revêtement de sol 12 mm

1 VEE0912E

Boîte de raccordement pour
VEQ06 en inox (12 modules)

-  pour 2 supports d'app. 45 mm 
réf. GTVR300

- dimensions extérieures : 223 x 223 mm
- dimensions d'encastrement : 200 x 200 mm
- pour revêtement de sol 12 mm

1 VEQ0612E

VEQ1212E

VEE0912E

VEQ0612E
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

tehalit.VE-EE
Boîtes de raccordement, rallonges

RLV1230

RLVR1030

RLVE0930

RLV0630

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Rallonge RLV1230 rallonge 30 mm pour
boîte de raccordement
VQ12/R12

75 RLV1230

Rallonge RLVR1030 rallonge 30 mm pour
boîte de raccordement
VR10

25 RLVR1030

Rallonge RLVE0930 rallonge 30 mm pour
boîte de raccordement
VE09

80 RLVE0930

Rallonge RLV0630 rallonge 30 mm pour
boîte de raccordement
VQ06/R06

135 RLV0630

Pour un abaissement supplémentaire des supports d'appareils  
par pas jusqu'à 30 mm.

Possibilité de superposer plusieurs rallonges.

Pour le montage sur chantier, la rallonge est livrée en deux parties enclipsables.
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tehalit.VE-EE
Boîtes pour faible profondeur d'encastrement

-  En polyamide selon DIN EN 50085-1 et 2-2 pour locaux avec sols nettoyés  
à sec.

-  Kit de fixation pour plage de serrage 5 - 15 mm en plus de l'épaisseur  
de revêtement indiquée dans le couvercle. Pour encastrement dans les boîtes  
et systèmes de goulottes de sol.

-  Epaisseur de revêtement 5 ou 12 mm pour boîtes KDQ/BDQ 5 ou 8 mm  
pour boîtes KDE/BDE.

-  Profondeur de montage : à partir de 50 mm.

Matériau :
polyamide

Teintes :
RAL 7011, gris foncé
RAL 9005, noir

 Caractéristiques techniques, voir à partir de la page 14.54
 Boîtes de raccordement, voir page 14.47

KDQ08057011

BDQ08057011

KDE04057011

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Boîtes de raccordement KDQ08
(16 modules)

-  pour 8 appareils 45 mm dans 4 boîtes GBM5050
- dimensions extérieures : 314 x 314 mm
- dimensions d'encastrement : 294 x 294 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 4 KDQ08057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 4 KDQ08059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 4 KDQ08127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 4 KDQ08129005

Boîtes de tirage BDQ08 -  dimensions extérieurs : 314 x 314 mm
- dimensions d'encastrement : 294 x 294 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 1 BDQ08057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 1 BDQ08059005

pour revêtement de sol 12 mm, gris foncé 1 BDQ08127011

pour revêtement de sol 12 mm, noir 1 BDQ08129005

Boîtes de raccordement KDE04
(8 modules)

-  pour 4 appareils 45 mm dans 2 boîtiers GBM5050
- dimensions extérieures : 161 x 261 mm
- dimensions d'encastrement : 147 x 247 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 9 KDE04057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 9 KDE04059005

pour revêtement de sol 8 mm, gris foncé 9 KDE04087011

pour revêtement de sol 8 mm, noir 9 KDE04089005

Boîtes de raccordement BDE04
(8 modules)

-  dimensions extérieures : 161 x 261 mm
- dimensions d'encastrement : 147 x 247 mm

pour revêtement de sol 5 mm, gris foncé 1 BDE04057011

pour revêtement de sol 5 mm, noir 1 BDE04059005

pour revêtement de sol 8 mm, gris foncé 1 BDE04087011

pour revêtement de sol 8 mm, noir 1 BDE04089005

BDE04057011
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tehalit.VE-EE
Boîtes pour faible profondeur d'encastrement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

GBM5050

GBMAR5045

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Support d'app. pour
boîtes de raccordement
pour faible profondeur
d'encastrement

-  supports d'app. pour boîtes de raccordement  
KDQ08 et KDE04

-  pour l'installation de 2 app. 45 mm, 2 adaptateurs 
GBMAR5045 à prévoir

- avec 2 serre-câbles
-  profondeur d'encastrement : 60 mm à partir du bord 

supérieur du sol fini

1 GBM5050

Adaptateur appareillage
45 mm

-  adaptateur pour intégrer de l'app. 45 mm  
dans le support GBM5050

1 GBMAR5045

Adaptateur avec prise double
45 mm blanche ou rouge

-  veuillez nous consulter pour cet article
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tehalit.GB-EG
Supports d'appareillage 45 mm pour boîtes de raccordement

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

Les supports d'app. GTVR400 et GTVR300 pour l'app. 45 mm, s'intègrent dans 
les boîtes de raccordement en polyamide et en inox.
Elles sont réglables en profondeur grâce aux clips intégrés dans la partie suppé-
rieure du support.

Remarque :
1 module = 22,5 mm

Matériau :
PC/ABS, sans halogène

Teinte :
noir

 Boîtes de raccordement, voir à partir de la page 14.38

GTVR400

GTVR300

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Support d'app. 45 mm
pour boîtes de raccordement
(8 mod.)

-  pour 4 appareils 45 mm (8 mod.)
- livrés avec 4 serre-câbles et 1 cloison
- dim. : 53 x 75 x 225 mm (H x Larg. x Long.)

20 GTVR400

Support d'app. 45 mm
pour boîtes de raccordement
(6 mod.)

-  pour 3 appareils 45 mm (6 mod.)
- livrés avec 4 serre-câbles et 1 cloison
- dim. : 53 x 75 x 171 mm (H x Larg. x Long.)

25 GTVR300
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Désignation Caractéristiques Largeur Réf.

Prises simples interconnectables Prise simple 2 P + T, blanc 67,5 mm WXF421B

Prise simple 2 P + T, rouge 67,5 mm WXF421R

Prise simple 2 P + T, titane 67,5 mm WXF421T

Prise simple 2 P + T, noir 67,5 mm WXF421N

Prise simple 2 P + T, orange 67,5 mm WXF421E

Prise simple 2 P + T, vert 67,5 mm WXF421V

Prises doubles interconnectables Prise double 2 P + T, blanc 90 mm WXF422B

Prise double 2 P + T, rouge 90 mm WXF422R

Prise double 2 P + T, titane 90 mm  WXF422T

Prise double 2 P + T, noir 90 mm WXF422N

Prise double 2 P + T, orange 90 mm  WXF422E

Prise double 2 P + T, vert 90 mm WXF422V

Prises triples interconnectables Prise triple 2 P + T, blanc 135 mm WXF423B

Prise triple 2 P + T, rouge 135 mm WXF423R

Prise triple 2 P + T, titane 135 mm WXF423T

Prise triple 2 P + T, noir 135 mm WXF423N

Prise triple 2 P + T, orange 135 mm WXF423E

Prise triple 2 P + T, vert 135 mm WXF423V

Prises discriminées 
interconnectables

Prise simple 2 P + T 45 mm WXF431

Prise double 2 P + T 90 mm WXF432

Prise triple 2 P + T 135 mm WXF433

Détrompeur de fiche Pour les prises discriminées WXA001

Jonction pour prises 
interconnectables

Jonction entre les prises WS120

Interrupteur pour prises
interconnectables

Interrupteur 16 AX, blanc WXF436B

Interrupteur 16 AX, noir WXF436N

Interrupteur 16 AX, titane WXF436T

Serre câble Pour les prises interconnectables WS130

Capacité de raccordement quickconnect  :
-  minimum : 2 x 1 mm2 fil rigide
-  maximum :  2 x 2,5 mm2 fil rigide
Les prises sont inclinées à 45°.

Les prises de types WXF421x, WXF422x, WXF423x, WXF431,     
WXF432, WXF433 sont conformes à la NBN C 61-112-1.

Teintes :
Blanc (B)
Rouge (R)
Titane (T)
Noir (N)
Orange (E)
Vert (V)

gallery - Appareillage 45 mm
Prises de courant interconnectables pour goulottes

WXF421B

WXF422B

WXF422T

WXF423N

WXF423V

WXF421E

WXF436B

WS120

WXF423R

WS130

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau



 14.50

gallery - Appareillage 45 mm
Prises informatiques

WXF221

WXD205B

WXD206B

WXF228

WXD206N

Désignation Caractéristiques Largeur Réf. 
mécanisme

Réf. 
enjoliveur

Prises RJ45 Cat. 5e UTP Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF221  WXD205B

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF221  WXD206B

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF221  WXD205T

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF221  WXD206T

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF221  WXD205N

Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF221  WXD206N

Prises RJ45 Cat. 5e FTP Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF222  WXD205B

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF222  WXD206B

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF222  WXD205T

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF222  WXD206T

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF222  WXD205N

Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF222  WXD206N

Prises RJ45 Cat. 6 UTP Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF225  WXD205B

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF225  WXD206B

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF225  WXD205T

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, titane 45 mm  WXF225  WXD206T

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF225  WXD205N

Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF225  WXD206N

Prises RJ45 Cat. 6 FTP Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF224  WXD205B

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF224  WXD206B

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF224  WXD205T

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF224  WXD206T

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF224 WXD205N

Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF224  WXD206N

Prises RJ45 Cat. 6 STP Cat. 6 STP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF226  WXD205B

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF226  WXD206B

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF226  WXD205T

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF226  WXD206T

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF226  WXD205N

Cat. 6 STP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF226 WXD206N

Prises RJ45 Cat. 6a STP Cat. 6a STP avec porte-étiquette, blanc 22,5 mm WXF228  WXD205B

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, blanc 45 mm WXF228  WXD206B

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, titane 22,5 mm WXF228  WXD205T

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, titane 45 mm WXF228  WXD206T

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, noir 22,5 mm WXF228 WXD205N

Cat. 6a STP avec porte-étiquette, noir 45 mm WXF228 WXD206N

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau
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tehalit.DA 200 - Colonnes pour appareillage 45 mm
Capacités de câblage

Sous réserve de modifications techniques

Colonnes / colonnettes DA 200-45

Type de câbles Nombre de câbles
zone 1 Zone 2 Zone 3

Simple face courant fort (3 x 2,5 mm²) 3 3 -
courant faible (L 120 - 4 paires) 8 3 -

Double face courant fort (3 x 2,5 mm²) 4 4 14
courant faible (L 120 - 4 paires) 9 9 30

 Encombrement du système de fixation.
simple face

double face
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tehalit.DA 200 
Tableau de choix pour colonnes à serrage

Sous réserve de modifications techniques

DA 200-45

Référence Longueur profilé Faux plafond Dalle de béton

DAS452700xxxx
DAS2452700xxxx

2.657 mm jusque max. 2.650 mm 2.700 - 3.000 mm

DAS453000xxxx
DAS2453000xxxx

2.957 mm jusque max. 2.950 mm 3.000 - 3.300 mm

DAS453300xxxx
DAS2453300xxxx

3.257 mm jusque max. 3.250 mm 3.300 - 3.600 mm

DA 200-80

xxxx (couleur) : ELN (alu anodisé) ou RAL 9016 (blanc) 

P. ex. : quand la dalle de béton se trouve à une hauteur de 2.800 mm, la colonne DAS452700
peut être utilisée au mesure que le faux plafond se trouve à une hauteur de maximum 2.650 mm.

Pour d'autres longueurs que dans le tableau ci-dessus, contactez-nous sur quotations@hager.be

Référence Longueur profilé Faux plafond Dalle de béton

DAS802500xxxx
DAS2802500xxxx

2.457 mm jusque max. 2.450 mm 2.500 - 2.800 mm

DAS802800xxxx
DAS2802800xxxx

2.757 mm jusque max. 2.750 mm 2.800 - 3.100 mm

DAS803100xxxx
DAS2803100xxxx

3.057 mm jusque max. 3.050 mm 3.100 - 3.400 mm

DAS803400xxxx
DAS2803400xxxx

3.357 mm jusque max. 3.350 mm 3.400 - 3.700 mm

Longueurs des profilés
Le tableau vous aidera à choisir la colonne adéquate en fonction de la hauteur disponible et du type d'installation.
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Sous réserve de modifications techniques

tehalit.UK
Capacités de câblage

Goulottes Largeur
goulotte
mm

Hauteur
goulotte
mm

Type
 

Dimensions
compartiments 
mm

Section
utile 
cm²

Remplissage max. 
des câbles Ø 11 mm 
Taux de remplissage 
0,5

UK1900282 190 28 2 compartiments 75 / 115 53,2 21 (8 / 13)
UK1900283 190 28 3 compartiments 60 / 70 / 60 53,2 20 (6 / 8 / 6)
UK1900382 190 38 2 compartiments 75 / 115 72,2 29  (11 / 18)
UK1900383 190 38 3 compartiments 60 / 70 / 60 72,2 28 (9 / 10 / 9)
UK1900482 190 48 2 compartiments 75 / 115 91,2 36 (14 / 22)
UK1900483 190 48 3 compartiments 60 / 70 / 60 91,2 35 (11 / 13 / 11)

UK2400282 240 28 2 compartiments 100 / 140 67,2 27 (11 / 16)
UK2400283 240 28 3 compartiments 85 / 70 / 85 67,2 26 (9 / 8 / 9)
UK2400382 240 38 2 compartiments 100 / 140 91,2 36 (15 / 21)
UK2400383 240 38 3 compartiments 85 / 70 / 85 91,2 36 (13 / 10 / 13)
UK2400482 240 48 2 compartiments 100 / 140 115,2 46 (19 / 27)
UK2400483 240 48 3 compartiments 85 / 70 / 85 115,2 45 (16 / 13 / 16)

UK3400282 340 28 2 compartiments 140 / 200 95,2  39 (16 / 23)
UK3400283 340 28 3 compartiments 115 / 110 / 115 95,2 38 (13 / 12 / 13)
UK3400382 340 38 2 compartiments 140 / 200 129,2 52 (21 / 31)
UK3400383 340 38 3 compartiments 115 / 110 / 115 129,2 53 (18 / 17 / 18)
UK3400482 340 48 2 compartiments 140 / 200 163,2 66 (27 / 39)
UK3400483 340 48 3 compartiments 115 / 110 / 115 163,2 65 (22 / 21 / 22)
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Boîtes de raccordement / boîtes de sol 
Dimensions

Sous réserve de modifications techniques

486

428

29
0

556

498

36
0

Dimensions des boîtes de raccordement

Dimensions des boîtes de sol 
Taille 2 Taille 3

UDB2xxxxxx UDB3xxxxxx et UDS3xxxxxx

Revêtement de sol,
épaisseur 5 mm ou 12 mm  
suivant modèle

Dimensions
revêtement de sol

Dimensions
d’encastrement

Dimensions
extérieures 

VQ12xxxxxx 232 mm x 187,3 mm 244 mm x 244 mm 263 mm x 263 mm

VQ06xxxxxx 189 mm x 147,3 mm 200 mm x 200 mm 219 mm x 219 mm

VE09xxxxxx 238,5 mm x 143,3 mm 253 mm x 200 mm 272 mm x 219 mm

VR12xxxxxx 293 mm x 242 mm Ø 306 mm Ø 325 mm

VR10xxxxxx 262 mm x 211 mm Ø 275 mm Ø 294 mm

VR06xxxxxx 203 mm x 156,3 mm Ø 215 mm Ø 234 mm

486

428

29
0

556

498

36
0
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Boîtes de sol / boîtes de raccordement
Guide de choix

Sous réserve de modifications techniques 

Guide de choix

Support d’appareillage
pour boîtes de raccordement
(voir page 14.48)

GTVRxxx

VQ12

Couvercles de montage
pour boîtes de sol 
(voir page 14.35)

Boîtes de raccordement
(voir page 14.38)

UDMxxx

VR12

UDMxxx

VR10

UDMxxx

UDBxxx

Boîtes de sol  
universelles  
(voir page 14.34)
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VE09

UDMxxx

UDSxxx

VQ06

UDMxxx

VR06

UDMxxx
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Boîtes de sol
Mise en oeuvre

Sous réserve de modifications techniques 

Mise en oeuvre des boîtes de sol UDB2xxxxxx et UDB3xxxxxx et des goulottes de sol noyées

Fixez la boîte de jonction sur la dalle en 
béton en veillant à ce que la paroi en PVC 
soit à l'extérieur de la boîte de sol.

Insérez la goulotte (ou les tubes) sous la 
paroi flexible en PVC de la boîte de sol.

Ajustez la hauteur et le niveau de la boîte
de sol à l'aide des 4 vis situées dans
les coins de la boîte de sol.

Positionnez la goulotte dans la boîte de sol 
en respectant les angles maximum ci-dessous.

Fixez la goulotte sur la dalle en béton à  
l'aide des étriers.

Agrafez les coins de la paroi en PVC 
de manière à la rendre jointive.

Collez à l'aide d'un ruban adhésif les bords
inférieurs des parois en PVC sur la dalle en 
béton.

Reliez la goulotte à la terre. Coulez la chape à niveau.

Retirez le couvercle de protection
de la boîte de sol et échangez-le
avec le couvercle de montage adéquat.

Recouvrez la chape avec le revêtement de sol,
puis découpez le revêtement à la dimension
de la boîte de raccordement.
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Sous réserve de modifications techniques 

Boîtes de sol
Mise en oeuvre

Mise en oeuvre de la boîte de sol universelle en tôle d'acier UDS3070120

Mise en oeuvre de la boîte de raccordement

Fixez la boîte de sol universelle sur la dalle 
en béton, puis découpez la paroi latérale en 
tôle d'acier et ajustez la hauteur et le niveau 
de la boîte de sol à l'aide des 4 vis situées 
dans les coins.

Fixez la goulotte à l'aide des étriers.Insérez la goulotte dans la boîte de sol
universelle. 

Vérifiez la mise à la terre. Coulez la chape à niveau. Retirez le couvercle de protection de la boîte 
de sol et échangez-le avec le couvercle de 
montage. (Suivant la boîte de raccordement 
choisie)

Dans le plancher, découpez selon les 
dimensions de la boîte de raccordement.

Découpez le revêtement de sol selon les
dimensions du couvercle de la boîte.

Insérez les supports d'appareillage dans
la boîte de raccordement.

Recouvrez la chape avec le revêtement de sol.

Montez la boîte dans l'ouverture.
Attention : faites attenion à la direction 
du couvercle de la boîte de raccordement.

Vissez les 4 griffes de fixation.
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tehalit.UK 
Principe de fonctionnement, éléments de coffrage

Sous réserve de modifications techniques 

1. SEBD500GT - Boîte de sol, avec support de base

Boîte de sol 500 mm x 500 mm avec parois en tôle d'acier  
pour les éléments de coffrage. Supports de base, livrés avec, 
sous forme de kit.

2. Préparer le support de base

Préparer le support de base par simple assemblage 
pour le montage.

3. Fixer le support de base sur la boîte de sol

La fixation s'effectue par simple pliage de languettes métalliques 
pré-estampées.

4. Mettre en place la boîte de sol

Placer la boîte de sol, avec le support de base, sur le système 
de goulottes de sol. Pour ce faire, détacher les parois latérales  
le long des perforations (encombrement des goulottes de sol),  
ajuster sur la dalle en béton et fixer.
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Sous réserve de modifications techniques 

5. Sortir les câbles et les fixer

Sortir les câbles par la boîte de sol et les fixer à l'aide 
de serre-câbles sur le support de base.

6. Enficher l'élément de coffrage

Placer l'élément de coffrage en polystyrène sur le support de base.

7. Couler la chape

Après étanchéisation et fixation du sysème, couler la chape.

8. Retirer le support de base et l'élément de coffrage

Après séchage de la chape, retirer le support de base et l'élément 
de coffrage et poser la boîte de raccordement.

tehalit.UK 
Principe de fonctionnement, éléments de coffrage



Les goulottes de distribution répondent à tous types 
de besoins dans l'habitat et le tertiaire, grâce à leurs 
spécificités propres.

Goulottes 
de distribution
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tehalit.LF en PVC 15.04

tehalit.FB en PVC 15.10

tehalit.LFH sans halogène 15.12

tehalit.LFE en PVC anti-UV 15.16

tehalit.RK 15.18

tehalit.LFR, les goulottes en rouleau 15.20

Guide-câbles autoadhésifs 15.21

tehalit.clima 15.22

tehalit.LFS en acier 15.24

Guide technique 15.26

15 Page
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tehalit.LF / FB 
Goulottes de distribution
en PVC

Ce système répond à tous les besoins de cheminement de 
conducteurs et câbles dans l’habitat et le tertiaire, grâce à 
deux types de profilés :
- la série tehalit.LF
- la série tehalit.FB

La gamme LF est dédiée aux installations de petites  
et moyennes capacités, alors que la gamme FB sera utilisée 
pour des densités de câblage plus importantes.

Les avantages pour vous :

 - Le fond des socles est percé pour faciliter la fixation.

 - La série tehalit.LF bénéficie d’avantages qui simplifient 
la pose et facilitent la mise en oeuvre : des éclisses 
rétractables, des agrafes coulissantes et pivotantes 
vers l’avant.

 - Des cloisons amovibles assurent la séparation  
courants fort et faible.

Caractéristiques techniques :

 - 8 profondeurs (de 10 à 100 mm) et 13 largeurs 
(de 10 à 230 mm), pour la plupart cloisonnable.

 - 4 coloris : blanc et marron pour les petites dimensions 
à usage majoritairement domestique (jusqu’à LF200350 
/ LF200360), blanc et gris pour les sections plus  
importantes. Noir pour les dimensions 15 x 15, 40 x 60 
et 60 x 110 mm.

 - 5 types de pièces de forme assurent la continuité de 
la protection mécanique (IP 40) tout au long du circuit.
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Des cloisons amovibles
Pour les goulottes tehalit.LF 
à partir de 40 x 60 mm.

Une large gamme 
de profilés
Une série de 24 profilés 
différents.

Pièces de forme variables
Des pièces de forme 
variables et recouvrantes 
pour des profilés tehalit.LF 
de 30 x 60 mm 
à 60 x 110 mm.

Montage facile
A partir d’une profondeur 
de 30 mm, des éclisses 
sont prémontées  
sur le socle de la tehalit.LF, 
LFE et les goulottes LFH 
sans halogène.

05
Un maintien parfait
Des agrafes coulissantes  
et pivotantes sont 
prémontées sur les socles  
à partir d’une largeur  
de 60 mm et maintiennent 
les câbles à leur place.

Expert tips

03 040201

3 profilés en couleur noir
Les profilés 15 x 15, 40 x 60 
et 60 x 110 mm en couleur 
noir RAL 9011 avec leurs 
pièces de forme variables.

06
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tehalit.LF
Goulottes en PVC, profondeurs de 10 à 30 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Livraison :
Socle de fond perforé (sauf LF100100), couvercle, agrafes à partir de la largeur 
60 mm, éclisses à partir de la profondeur 30 mm.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Matériau :
PVC rigide, indice de protection : IP 4X - IK 07.

Noir
Blanc
Blanc autoadhésif
Marron
Emballage

LF1501509011
LF1501509016
LF1501509016A
LF1501508014
44 m

Blanc
Marron
Emballage

LF2002009016
LF2002008014
36 m

Blanc
Blanc autoadhésif
Marron
Emballage

LF1001009016
LF1001009016A
LF1001008014
84 m

Goulotte complète
socle et couvercle

Blanc
Marron
Emballage

LF2003509016
LF2003508014
40 m

12

10
15

15

20

19

30

30

57

30

Blanc
Marron
Emballage

LF2003609016
LF2003608014
40 m

Noir
Blanc
Gris
Emballage

livrée avec
2 éclisses M7214LF3003009016

LF3003007030
56 m

Noir
Blanc
Gris
Emballage

livrée avec
4 agrafes M7239
par longueur et
2 éclisses M7214

LF3006009016
LF3006007030
32 m
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tehalit.LF
Goulottes en PVC, profondeurs de 10 à 30 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Teintes :

Blanc, RAL 9016 

Marron, RAL 8014

Gris, RAL 7030

Noir, RAL 9011

  Capacités de câblage, voir page 15.26

Eclisse

LF1501569011
LF1501569016

LF1501568014
1 set
(10 pièces)

LF2002069016
LF2002068014
5 pièces

Angle intérieur Té et croixAngle plat AgrafeAngle extérieur Embout

LFF2003569016
LFF2003568014
10 pièces

LFF2003549016
LFF2003548014
10 pièces

LFF2003539016
LFF2003538014
10 pièces

LFF2003559016
LFF2003558014
10 pièces

LFF2003589016
LFF2003588014
10 pièces

a a

a

a

LFF2003569016
LFF2003568014
10 pièces

LFF2003549016
LFF2003548014
10 pièces

LFF2003539016
LFF2003538014
10 pièces

LFF2003559016
LFF2003558014
10 pièces

LFF2003589016
LFF2003588014
10 pièces

LF3003069016
LF3003067030
5 pièces

M7214

10 pièces

LF3003049016
LF3003047030
5 pièces

LF3003039016
LF3003037030
5 pièces

LF3003059016
LF3003057030
8 pièces

LF3003089016
LF3003087030
5 pièces

LFF6006069016*
LFF6006067030*
5 pièces

M7239

10 pièces

M7214

10 pièces

LFF3006049016*
LFF3006047030*
5 pièces

LFF3006039016*
LFF3006037030*
5 pièces

LFF3006059016
LFF3006057030
5 pièces

LF3006089016
LF3006087030
10 pièces

* Pièces de forme variables
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tehalit.LF
Goulottes en PVC, profondeur 40 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Livraison :
Socle de fond perforé, couvercle, agrafes (sauf LF400400) et éclisses.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Matériau :
PVC rigide, indice de protection : IP 4X - IK 07.

Noir
Blanc
Gris
Emballage

livrée avec
4 agrafes M7239
par longueur et
2 éclisses M7204

LF4006009011
LF4006009016
LF4006007030
24 m

Noir
Blanc
Gris
Emballage

livrée avec
4 agrafes M7248
par longueur et
2 éclisses M7204

LFF4009009016
LF4009007030
24 m

Noir
Blanc
Gris
Emballage

livrée avec
2 éclisses M7204LF4004009016

LF4004007030
32 m

Goulotte complète
socle et couvercle

Noir
Blanc
Gris
Emballage

livrée avec
4 agrafes M7249
par longueur et
2 éclisses M7204

LFF4011009016
LF4011007030
20 m

110

40

40

40

57

40

90

40



 15.07

G
ou

lo
tt

es
   

   
   

d
e 

di
st

rib
ut

io
n

tehalit.LF
Goulottes en PVC, profondeur 40 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Teintes :

Blanc, RAL 9016 

Gris, RAL 7030

Noir, RAL 9011

  Capacités de câblage, voir page 15.26

Eclisse Cloison

LFF6006069011
LFF6006069016
LFF6006067030
5 pièces

M7239

10 pièces

M7204

10 pièces

M2024

50 m

LFF4006049011
LFF4006049016
LFF4006047030
5 pièces

LFF4006039011
LFF4006039016
LFF4006037030
5 pièces

LFF4006059011
LFF4006059016
LFF4006057030
5 pièces

LF4006089016
LF4006087030
10 pièces

LFF6009069016
LFF6009067030
5 pièces

M7248

10 pièces

M7204

10 pièces

M2024

50 m

LFF4009049016
LFF4009047030
5 pièces

LFF4009039016
LFF4009037030
5 pièces

LFF4009059016
LFF4009057030
5 pièces

LF4009089016
LF4009087030
5 pièces

Angle intérieur Té et croixAngle plat AgrafeAngle extérieur Embout

LFF6011069016
LFF6011067030
10 pièces

M5429

10 pièces

M7204

10 pièces

M2024

50 m

LFF4011049016
LFF4011047030
5 pièces

LFF4011039016
LFF4011037030
5 pièces

LFF4011059016
LFF4011057030
5 pièces

LF4011089016
LF4011087030
10 pièces

a

* Pièces de forme invariables

LF4004069016*
LF4004067030*
5 pièces

M7204

10 pièces

LF4004049016*
LF4004047030*
5 pièces

LF4004039016*
LF4004037030*
8 pièces

LF4004089016
LF4004087030
10 pièces

LF4004059016
LF4004057030
5 pièces
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tehalit.LF
Goulottes en PVC, profondeur 60 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Livraison :
Socle de fond perforé, couvercle, agrafes et éclisses.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Matériau :
PVC rigide, indice de protection : IP 4X - IK 07.

Noir
Blanc
Gris
Emballage

livrée avec
4 agrafes
M7248 par longueur
et 2 éclisses
M7224

LFF6009009016
LF6009007030
16 m

Noir
Blanc
Gris
Emballage

livrée avec
4 agrafes
M7249 par longueur
et 2 éclisses
M7224

LF6011009011
LFF6011009016
LF6011007030
16 m

Noir
Blanc
Gris
Emballage

livrée avec
4 agrafes
M7239 par longueur
et 2 éclisses
M7224

LF6006009016
LF6006007030
16 m

Goulotte complète
socle et couvercle

Noir
Blanc
Gris
Emballage

livrée avec
4 agrafes
M7250 par longueur
et 2 éclisses
G1720

LF6015009016
LF6015007030
8 m

57

60

90

60

110

60

230

60

Noir
Blanc
Gris
Emballage

livrée avec
4 agrafes
M7251 par longueur
et 2 éclisses
G1720

LF6019009016
LF6019007030
8 m

Noir
Blanc
Gris
Emballage

livrée avec
4 agrafes
M7252 par longueur
et 2 éclisses
G1720

LF6023009016
LF6023007030
8 m
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tehalit.LF
Goulottes en PVC, profondeur 60 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Teintes :

Blanc, RAL 9016 

Gris, RAL 7030

Noir, RAL 9011

  Capacités de câblage, voir page 15.26

Eclisse Cloison

LFF6009069016
LFF6009067030
5 pièces

M7248

10 pièces

M7224

10 pièces

M2026

50 m

LFF6009049016
LFF6009047030
5 pièces

LFF6009039016
LFF6009037030
8 pièces

LFF6009059016
LFF6009057030
5 pièces

LF6009089016
LF6009087030
8 pièces

Angle intérieur Té et croixAngle plat AgrafeAngle extérieur Embout

LF6015069016*
LF6015067030*
5 pièces

M7250

20 pièces

G1720

20 pièces

M2026

50 m

LF6015049016*
LF6015047030*
5 pièces

LF6015039016*
LF6015037030*
5 pièces

LF6015059016
LF6015057030
12 pièces

LF6015089016
LF6015087030
10 pièces

a

* Pièces de forme invariables

LF6019069016*
LF6019067030*
5 pièces

M7251

20 pièces

G1720

10 pièces

M2026

50 m

LF6019049016*
LF6019047030*
8 pièces

LF6019039016*
LF6019037030*
8 pièces

LF6019059016
LF6019057030
10 pièces

LF6019089016
LF6019087030
8 pièces

LF6023069016*
LF6023067030*
5 pièces

M7252

20 pièces

G1720

10 pièces

M2026

50 m

LF6023049016*
LF6023047030*
8 pièces

LF6023039016*
LF6023037030*
8 pièces

LF6023059016
LF6023057030
6 pièces

LF6023089016
LF6023087030
8 pièces

LFF6011069011
LFF6011069016
LFF6011067030
5 pièces

M5429

10 pièces

LFF6011049011
LFF6011049016
LFF6011047030
5 pièces

LFF6011039011
LFF6011039016
LFF6011037030
5 pièces

LFF6011059011
LFF6011059016
LFF6011057030
5 pièces

LF6011089016
LF6011087030
5 pièces

M7224

10 pièces

M2026

50 m

LFF6006069016
LFF6006067030
5 pièces

M7239

10 pièces

M7224

10 pièces

M2026

50 m

LFF6006049016
LFF6006047030
8 pièces

LFF6006039016
LFF6006037030
6 pièces

LF6006089016
LF6006087030
5 pièces

LFF6006059016
LFF6006057030
5 pièces



 15.10 Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

tehalit.FB
Goulottes en PVC, profondeurs 60, 80 et 100 mm

Livraison :
Socle de fond perforé, couvercle, agrafes.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Matériau :
PVC rigide, indice de protection : IP 4X - IK 07.

Noir
Blanc
Gris
Emballage

Livrée avec
4 agrafes M5281
par longueur

FB6013009016
FB6013007030
8 m

Noir
Blanc
Gris
Emballage

Livrée avec
4 agrafes M5282
par longueur

FB6015009016
FB6015007030
8 m

Noir
Blanc
Gris
Emballage

Livrée avec
4 agrafes M5280
par longueur

FB6011009016
FB6011007030
16 m

Goulotte complète
socle et couvercle

Noir
Blanc
Gris
Emballage

Livrée avec
4 agrafes M5283
par longueur

FB6019009016
FB6019007030
8 m

Noir
Blanc
Gris
Emballage

Livrée avec
4 agrafes M5284
par longueur

FB6023009016
FB6023007030
8 m

Noir
Blanc
Gris
Emballage

Livrée avec
4 agrafes M5281
par longueur

FB8013009016
FB80130070301
16 m

Noir
Blanc
Gris
Emballage

Livrée avec
4 agrafes M5284
par longueur

FB9923009016
FB9923007030
6 m
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Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

tehalit.FB
Goulottes en PVC, profondeurs 60, 80 et 100 mm

Teintes :

Blanc, RAL 9016 

Gris, RAL 7030

  Capacités de câblage, voir page 15.26

Cloison

FB6013069016
FB6013067030
5 pièces

M5281

50 pièces

M1346

50 m

FB6013049016
FB6013047030
5 pièces

FB6013039016
FB6013037030
5 pièces

FB6013059016
FB6013057030
8 pièces

FB6013089016
FB6013087030
14 pièces

Angle intérieur Té et croixAngle plat AgrafeAngle extérieur Embout

LF6019069016
LF6019067030
5 pièces

M5283

50 pièces

M1346

50 m

LF6019049016
LF6019047030
1 pièce

LF6019039016
LF6019037030
8 pièces

LF6019059016
LF6019057030
10 pièces

LF6019089016
LF6019087030
8 pièces

LF6023069016
LF6023067030
5 pièces

M5284

50 pièces

M1346

50 m

LF6023049016
LF6023047030
1 pièce

LF6023039016
LF6023037030
5 pièces

LF6023059016
LF6023057030
6 pièces

LF6023089016
LF6023087030
8 pièces

FB8013069016
FB8013067030
6 pièces

M5281

50 pièces

M1346

50 m

FB8013049016
FB8013047030
1 pièce

FB8013039016
FB8013037030
7 pièces

FB8013059016
FB8013057030
8 pièces

a a

a

a

LF6015069016
LF6015067030
5 pièces

M5282

50 pièces

LF6015049016
LF6015047030
5 pièces

LF6015039016
LF6015037030
5 pièces

LF6015059016
LF6015057030
12 pièces

LF6015089016
LF6015087030
10 pièces

M1346

50 m

FB6011069016
FB6011067030
5 pièces

M5280

50 pièces

M1346

50 m

LF6011049016
LF6011047030
5 pièces

LF6011039016
LF6011037030
5 pièces

LF6011089016
LF6011087030
5 pièces

LF6011059016
LF6011057030
5 pièces

FB9923069016
FB9923067030
6 pièces

M5284

50 pièces

M1629

50 m

FB9923049016
FB9923047030
1 pièce

FB9923039016
FB9923037030
2 pièces

FB9923059016
FB9923057030
4 pièces

Pièces de forme invariables
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tehalit.LFH 
Goulottes de distribution
sans halogène

Le système de goulottes tehalit.LFH apporte les mêmes  
caractéristiques que le système tehalit.LF, les goulottes  
(sauf 20 x 20 mm) sont aussi équipées d’éclisses. 

A partir d’une largeur de 60 mm, elles sont pourvues 
d’agrafes. Les goulottes de dimensions : 40 x 60, 60 x 90 
et 60 x 110 mm reçoivent les pièces de forme variables.

Les avantages pour vous :

 - Une pose rapide et sûre grâce aux éclisses coulissantes.

 - Tenue optimale des câbles grâce aux agrafes 
prémontées.

 - Des pièces de forme à géométrie variable garantissent 
une finition irréprochable pour les dimensions 40 x 60, 
60 x 90 et 60 x 110 mm.

 - Les pièces de forme recouvrent les couvercles de 10 mm.

Caractéristiques techniques :

Profilés : 
 - Matériau : PC/ABS 
 - Dimensions : 20 x 20, 30 x 45, 40 x 60, 60 x 90,  
60 x 110 et 60 x 150 mm. 
 - Couleurs : blanc (RAL 9016),  
gris clair (RAL 7035).
 - Livraison : socle percé, couvercle, marquage “halogenfree”. 
2 éclisses pour toutes les goulottes (sauf 20 x 20 mm) 
et 4 agrafes prémontées pour les profilés 40 x 60, 60 x 90, 
60 x 110 et 60 x 150 mm (par longueur).
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Un maintien parfait
Des agrafes intégrées  
garantissent une bonne 
tenue des câbles.  
La position semi-ouverte 
facilite les rajouts (à partir 
de 60 mm de large).

Un montage facile
Des éclisses coulissantes 
guident et maintiennent le 
profilé suivant (à partir d’une 
hauteur de 30 mm).

La goulotte s'adapte 
à toutes les situations
Grâce aux pièces de forme
recouvrantes à géométrie
variable (pour les 
dimensions 40 x 60, 60 x 90 
et 60 x 110 mm).

Expert tips

030201
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tehalit.LFH
Goulottes de distribution sans halogène

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Livraison :
Socle de fond perforé, couvercle, agrafes à partir de largeur 60 mm, 
éclisses à partir de la profondeur 30 mm.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Matériau :
Goulottes : PC/ABS.
Agrafes : PC/ABS.

Noir
Blanc
Gris clair
Emballage

livrée avec
2 éclisses
M7214

LFH3004509016
LFH3004507035
32 m

Noir
Blanc
Gris clair
Emballage

livrée avec
4 agrafes M7239
par longueur et
2 éclisses M7204

LFH4006009016
LFH4006007035
24 m

Blanc
Gris clair
Emballage

LFH2002009016
LFH2002007035
36 m

Goulotte complète
socle et couvercle

Noir
Blanc
Gris clair
Emballage

livrée avec
4 agrafes M7248
par longueur et
2 éclisses M7224

LFH6009009016
LFH6009007035
16 m

Noir
Blanc
Gris clair
Emballage

livrée avec
4 agrafes M5429
par longueur et
2 éclisses M7224

LFH6011009016
LFH6011007035
16 m

Noir
Blanc
Gris clair
Emballage

livrée avec
4 agrafes M7250
par longueur et
2 éclisses G1720

LFH6015009016
LFH6015007035
8 m

18

19

110

60

150

60
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tehalit.LFH
Goulottes de distribution sans halogène

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Teintes :

Blanc, RAL 9016 

Gris clair, RAL 7035

  Capacités de câblage, voir page 15.26

Eclisse

LF3004569016*
LF3004567035*
1 pièce

M7214

10 pièces

LF3004549016*
LF3004547035*
1 pièce

LF3004539016*
LF3004537035*
1 pièce

LF3004559016
LF3004557035
1 pièce

LF3004589016
LF3004587035
1 pièce

LFF6006069016
LFF6006067035
1 pièce

M7239

10 pièces

M7204

10 pièces
MH2024
50 m

LFF4006049016
LFF4006047035
1 pièce

LFF4006039016
LFF4006037035
1 pièce

LFF4006059016
LFF4006057035
1 pièce

LF4006089016
LF4006087035
1 pièce

LF2002069016
LF2002067035
5 pièces

Angle intérieur Té et croixAngle plat AgrafeAngle extérieur Embout

LFF6009069016
LFF6009067035
1 pièce

M7248

10 pièces

M7224

10 pièces
MH2026
50 m

LFF6009049016
LFF6009047035
1 pièce

LFF6009039016
LFF6009037035
1 pièce

LFF6009059016
LFF6009057035
1 pièce

LF6009089016
LF6009087035
1 pièce

LFF6011069016
LFF6011067035
1 pièce

M5429

5 pièces

M7224

10 pièces
MH2026
50 m

LFF6011049016
LFF6011047035
1 pièce

LFF6011039016
LFF6011037035
1 pièce

LFF6011059016
LFF6011057035
1 pièce

LF6011089016
LF6011087035
1 pièce

LF6015069016*
LF6015067035*
1 pièce

M7250

20 pièces

G1720

10 pièces
MH2026
50 m

LF6015049016*
LF6015047035*
1 pièce

LF6015039016*
LF6015037035*
1 pièce

LF6015059016
LF6015057035
1 pièce

LF6015089016
LF6015087035
1 pièce

a

Cloison

* Pièces de forme invariables
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tehalit.LFE 
Goulottes de distribution 
anti-UV

Hager a développé une goulotte de distribution, spécialement 
pour l’extérieur. Les principaux avantages techniques sont 
la résistance aux UV, la stabilité et la résistance contre le 
vandalisme (résistance mécanique élevée et le couvercle 
s’enlève uniquement à l’aide d’un outil). Les goulottes sont 
très faciles à couper et à traiter et ne peuvent pas rouiller. 
LFE est une très bonne alternative aux goulottes en polyester,

en aluminium ou en inox. Elles trouvent principalement 
leurs applications dans la distribution des câbles pour des 
panneaux solaires, des pompes à chaleur et des câbles 
d’alimentation sur les façades et les toits. 
Elles conservent leurs propriétés mécaniques en dépit du 
fait qu’elles sont exposées aux rayons UV et aux grandes 
différences de température.

Les avantages pour vous :

 - Goulottes anti-UV pour applications extérieures 
(temp. de -20 à +65 °C).

 - Les goulottes tehalit.LFE ont les mêmes avantages  
que les goulottes de distribution tehalit.LF : une tenue 
optimale des câbles grâce aux agrafes prémontées  
et une pose rapide grâce aux éclisses coulissantes.

 - Les profilés sont très rigides mais sont faciles à couper.

Caractéristiques techniques :

Profilés :
 - Matériau : PVC rigide, résistance mécanique 
élevée : 20 joules à -20 °C (équiv. IK 10). 
 - Dimensions : 40 x 60, 60 x 110 mm livrées par 2 mètres. 
 - Couleur : blanc (RAL 9016).
 - Accessoires : embout et cloison.
 - Livraison : socle percé, couvercle, 2 éclisses et 4 agrafes 
par longueur (sauf pour 20 x 35 mm).
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tehalit.LFE
Goulottes anti-UV, profondeurs 20, 40 et 60 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Livraison :
Socle de fond perforé, couvercle, agrafes et éclisses.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.

Matériau :
PVC, résistant aux UV.

Teinte :

Blanc, RAL 9016 

 Capacités de câblage, voir page 15.26

Goulotte :
socle et couvercle

Embout Cloison EclisseAgrafe 

Blanc
Emballage

LFE2003569016
1 pièce

LFE2003509016 
40 m

Noir
Blanc
Emballage

M7239

10 pièces

M7204

10 pièces
LFE6006069016
1 pièce

LFE4006009016
24 m

M2024

50 m

Noir
Blanc
Emballage

M5429

5 pièces

M7224

10 pièces
LFE6011069016
1 pièce

LFE6011009016
14 m

M2026

50 m
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tehalit.RK 
Goulottes de jonction

Le système de goulottes tehalit.RK a été conçu pour les 
armoires de commande et de distribution. Il cache  
discrètement les arrivées et départs de câbles, crée un 
aspect net et assure la protection contre les influences 
externes. La technique permet d’accélérer l’installation  
des goulottes. Les différents éléments peuvent être fixés 
sans outils spéciaux. 2 supports reçoivent le profilé de  

recouvrement par simple enclipsage. Des découpes nettes 
et exactes dans les profilés de recouvrement sont facilitées 
par des prédécoupes correspondant aux dimensions des 
goulottes de distribution tehalit.LF et tehalit.FB.  
Les embouts de fermeture évitent que la poussière ne rentre 
dans l’armoire. Les goulottes tehalit.RK offrent à l’installateur 
une unité de protection avec un aspect irréprochable.

Les avantages pour vous :

 - Les profilés sont compatibles avec les goulottes  
de distribution tehalit.LF et tehalit.FB : ils sont pourvus 
de prédécoupes.

 - Des supports stables permettent le montage au mur  
et sur l’armoire.

 - tehalit.RK offre une finition irréprochable à l’installation 
du tableau électrique.

 - tehalit.RK est disponible en pièces séparées : profilés, 
supports et embouts.

Caractéristiques techniques :

 - 4 dimensions différentes en fonction de la profondeur  
de l’armoire ou du nombre de câbles.

 - 3 coloris : gris clair (RAL 7035), gris (RAL 7030) 
et blanc Paloma (RAL 9010).

 - Indice de protection : IP 4X - IK 07.
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Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

tehalit.RK
Goulottes de jonction

Longueur standard :
2 m.

Matériau :
PVC rigides, indice de protection : IP 4X - IK 07.

Teintes :

Gris clair, RAL 7035

Gris, RAL 7030

Blanc Paloma, RAL 9010 

   Dimensions, voir page 15.29

Blanc Paloma
Gris clair
Gris
Largeur
Emballage

FB6011029010
FB6011027035
FB6011027030
110 mm
20 m

L22369010
L22367035
L22367030

6 paires

Embout de
fermeture droit
et gauche (set)

Support Plaque arrière

RK1109010
RK1107035
RK1107030

24 m

M5848

10 pièces

Blanc Paloma
Gris clair
Gris
Largeur
Emballage

FB6011029010
FB6011027035
FB6011027030
110 mm
20 m

L22359010
L22357035
L22357030

6 paires

RK1509010
RK1507035
RK1507030

16 m

M5849

10 pièces

80

110

65

65

190

230

75

75

Blanc Paloma
Gris clair
Gris
Largeur
Emballage

FB6015029010
FB6015027035
FB6015027030
150 mm
20 m

Blanc Paloma
Gris clair
Gris
Largeur
Emballage

FB6019029010
FB6019027035
FB6019027030
190 mm
52 m

L22399010
L22397035
L22397030

4 paires

RK1909010
RK1907035
RK1907030

8 m

M5850

10 pièces

Blanc Paloma
Gris clair
Gris
Largeur
Emballage

FB6015029010
FB6015027035
FB6015027030
150 mm
20 m

Blanc Paloma
Gris clair
Gris
Largeur
Emballage

FB6019029010
FB6019027035
FB6019027030
190 mm
52 m

L23209010
L23207035
L23207030

6 paires

RK2309010
RK2307035
RK2307030

12 m

M5830

10 pièces

Blanc Paloma
Gris clair
Gris
Largeur
Emballage

FB6023029010
FB6023027035
FB6023027030
230 mm
40 m



 15.20 Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

tehalit.LFR
La goulotte en rouleau

Livraison :
A plat, sur rouleau. fond perforé et autoadhésif.

Longueur standard :
20 m.

Matériau :
PVC.

Teinte :

Blanc, RAL 9016

Blanc
Emballage

LFR0701209016A
20 m

téléphone 4 paires STY 1 :

3 x 2,5 mm2 

1

0

Blanc
Emballage

LFR1501509016A
20 m

téléphone 4 paires STY 1 :

3 x 2,5 mm2 

2

1

Blanc
Emballage

LFR2002009016A
20 m

téléphone 4 paires STY 1 :

3 x 2,5 mm2 

4

1

Blanc
Emballage

LFR2003509016A
20 m

téléphone 4 paires STY 1 :

3 x 2,5 mm2 

8

2

Pince coupe moulures

L5561
emballage : 1 pièce
longueur de lame : 85 mm
pour découper des moulures 
à 45° et 90°

Pince à encocher

L5562
emballage : 1 pièce
pour découper la 
paroi latérale d'une 
goulotte et permettre 
le passage d'un câble

Goulottes Câbles Contenance
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Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Guide-câbles autoadhésifs

Livraison :
Socle de fond autoadhésif.

Longueur standard :
2 m.

Matériau :
PVC rigide.

Teintes :
Translucide
Blanc, RAL 9016

Blanc
Emballage

LF1001009016A
84 m

1 câble de ø 7 mm maxi 

Blanc
Emballage

LF1501509016A
88 m

1 câble de ø 10 mm maxi

Translucide
Blanc
Emballage

M1647TRAN
M16479016
150 m

1 câble de ø 4,5 à 6 mm

Translucide
Blanc
Emballage

M1648TRAN
M16489016
150 m

1 câble de ø 5,5 à 7 mm

Translucide
Blanc
Emballage

M1673TRAN
M16739016
150 m

1 câble de ø 6,5 à 8 mm

Translucide
Blanc
Emballage

M1659TRAN
M16599016
150 m

1 câble de ø 7,5 à 10 mm

Guide-câbles Contenance
en câbles



 15.22 Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

tehalit.clima
Système de goulottes pour climatisation et pompe à chaleur

Livraison :
Socle avec ergots permettant le passage de colliers de serrage, 
couvercle “recouvrant”.

Longueur standard :
2 m.

Matériau :
PVC rigide.

Goulotte complète
socle et couvercle

Angle intérieur

Blanc Paloma
Emballage

CLM500654
1 pièce

CLMU50065
24 m

Blanc Paloma
Emballage

CLM650904
1 pièce

CLMU65090
16 m

Blanc Paloma
Emballage

CLM300354
1 pièce

CLM30035
36 m

Blanc Paloma
Emballage

CLM75125
10 m

Echelle : 25 %

45

Echelle : 25 %

65

50

CLM751254
1 pièce

Echelle : 25 %

125

75Echelle : 25 %

90

65
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Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

tehalit.clima
Système de goulottes pour climatisation et pompe à chaleur

Teinte :

Blanc Paloma, RAL 9010 

Joint mural RéductionAngle extérieur Joint de couverclePassage de mur TéAngle plat Embout

CLM500656
1 pièce

CLM500658
1 pièce

CLM500659
1 pièce

CLM500653
1 pièce

CLM500655
1 pièce

CLM5006561
1 pièce

CLM500657
1 pièce

CLM650906
1 pièce

CLM650908
1 pièce

CLM650909
1 pièce

CLM650903
1 pièce

CLM650905
1 pièce

CLM6509061
1 pièce

CLM650907
1 pièce

CLM300356
1 pièce

CLM300359
1 pièce

CLM300353
1 pièce

CLM300355
1 pièce

CLM3003561
1 pièce

CLM300357
1 pièce

CLM7512562
1 pièce

CLM751256
1 pièce

CLM751258
1 pièce

CLM751259
1 pièce

CLM751255
1 pièce

CLM7512561
1 pièce

CLM751257
1 pièce

CLM751253
1 pièce
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tehalit.LFS
Goulottes en acier, profondeurs 20, 30, 40 et 60 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Livraison :
Socle de fond perforé et couvercle, agrafes à partir de largeur 60 mm.

Longueur standard :
2 m, autres longueurs sur demande, max. 3,10 m.

Matériau :
Tôle d’acier zingué.
Groupe 3 DIN 17162.
Revêtement de 275 g/m².

Goulotte complète
socle et couvercle

Profondeurs 20 et 30 mm Angle intérieur Angle extérieur EmboutAngle plat

b

a

b

a

b

a

Goulotte complète
socle et couvercle

Angle intérieur Angle extérieur EmboutAngle plat

LFS200206UNLA
LFS2002069016
5 pièces

Zingué
Laqué blanc
Emballage

LFS200200VERZ
LFS2002009016
72 m

Zingué
Laqué blanc
Emballage

LFS300455VERZ
LFS3004559016
5 pièces

LFS300456UNLA
LFS3004569016
5 pièces

LFS300454VERZ
LFS3004549016
5 pièces

LFS300450VERZ
LFS3004509016
32 m

LFS300453VERZ
LFS3004539016
5 pièces

Profondeurs 40 et 60 mm

LFS400605VERZ
LFS4006059016
8 pièces

LFS400606VERZ
LFS4006069016
5 pièces

Rouge
Zingué
Laqué blanc
Emballage

LFS400603VERZ
LFS4006039016
4 pièces

LFS400600VERZ
LFS4006009016
12 m

LFS400604VERZ
LFS4006049016
4 pièces

Rouge
Zingué
Laqué blanc
Emballage

LFS601005VERZ
LFS6010059016
4 pièces

LFS601006VERZ
LFS6010069016
6 pièces

LFS601003VERZ
LFS6010039016
2 pièces

LFS601000VERZ
LFS6010009016
8 m

LFS601004VERZ
LFS6010049016
4 pièces

Rouge
Zingué
Laqué blanc
Emballage

LFS601505VERZ
LFS6015059016
4 pièces

LFS601506VERZ
LFS6015069016
5 pièces

LFS601503VERZ
LFS6015039016
8 pièces

LFS601500VERZ
LFS6015009016
6 m

LFS601504VERZ
LFS6015049016
4 pièces

Rouge
Zingué
Laqué blanc
Emballage

LFS600605VERZ
LFS6006059016
6 pièces

LFS600606VERZ
LFS6006069016
10 pièces

LFS600603VERZ
LFS6006039016
4 pièces

LFS600600VERZ
LFS6006009016
8 m

LFS600604VERZ
LFS6006049016
4 pièces

Rouge
Zingué
Laqué Blanc
Emballage

LFS602005VERZ
LFS6020059016
4 pièces

LFS602006VERZ
LFS6020069016
6 pièces

LFS602003VERZ
LFS6020039016
4 pièces

LFS602000VERZ
LFS6020009016
6 m

LFS602004VERZ
LFS6020049016
5 pièces
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tehalit.LFS
Goulottes en acier, profondeurs 20, 30, 40 et 60 mm

Sous réserve de modifications techniques / Nouveau

Teinte :

Laqué blanc, RAL 9016 

Autres teintes RAL sur demande

  Mise à la terre, voir pages 15.27 et 15.28

L4187CHRO
Emballage : 10 pièces

Té et croix L4181GNGE L = 150 mm
L4182GNGE L = 300 mm
L4183GNGE L = 600 mm
Emballage : 25 pièces

Jonction 
pour mise
à la terre
pour socle/socle

Languette  
de mise
à la terre pour
couvercle/socle

Té et croix Jonction pour la
mise à la terre
socle/socle

Agrafe en
PC / ABS

Languette de
mise à la terre
pour couvercle
et cloison

Cloison en acier Agrafe en acier

R2290VERZ

100 pièces

L4180VERZ

50 pièces

LFS400608VERZ
LFS4006089016
4 pièces

M6290

50 pièces

R2504VERZ

5 pièces

R2290VERZ

100 pièces

L4180VERZ

50 pièces

LFS600608VERZ
LFS6006089016
4 pièces

M6290

50 pièces

R2604VERZ

5 pièces

R2292VERZ

100 pièces

L4180VERZ

50 pièces

LFS601508VERZ
LFS6015089016
6 pièces

TWS70VERZ

32 m

M6292

50 pièces

R2604VERZ

5 pièces

R2291VERZ

100 pièces

L4180VERZ

50 pièces

LFS601008VERZ
LFS6010089016
4 pièces

TWS70VERZ

32 m

M6291

50 pièces

R2604VERZ

5 pièces

R4320

10 pièces

R2320VERZ

5 paires

R4330

5 pièces

LFS300458VERZ
LFS3004589016
5 pièces

R2330VERZ

5 paires

R2293VERZ

100 pièces

L4180VERZ

50 pièces

LFS602008VERZ
LFS6020089016
6 pièces

TWS70VERZ

32 m

M6293

50 pièces

R2604VERZ

5 pièces

ba

c

d

Fil de mise à la
terre avec cosses

Borne pour fils
de terre
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tehalit.LF / FB / LFH / LFE 
Capacités de câblage et dimensions

Sous réserve de modifications techniques 

A

B

1

2

AI1_LFF40061_T1_01

A

B

1

2

AI1_LFF40060_T1_01

A

B1

A

B1

AI1_LFF40110_T1_01

A

B

1

2

LF / FB / LFH / LFE : Capacités de câblage des goulottes de distribution

goulottes LF/LFF

goulottes FB

n° de 
compartiments

dimensions
A x B

section
nominale
en mm²

section
utile*
en mm²

Ø 
maximum
en mm

nombre 
de câbles
3 x 2,5 mm²

références

LF150150 1 15 x 15 150 75 10 1

LF200200 1 20 x 19 228 114 12 1

LF200350 1 20 x 33 440 220 15 2

LF200360 1 20 x 33 210 105 10 1

2 210 105 10 1

LF300300 1 30 x 30 620 310 15 4

LF300600 1 30 x 57 1250 625 25 8

LF400400 1 40 x 40 1200 600 23 8

LF400600 1 40 x 57 1700 850 29 11

LF400600 +
M2024

1 40 x 57 830 415 15 5

2 830 415 15 5

LF/LFF400900 1 40 x 90 2650 1325 32 17

LF/LFF400900 +
M2024

1 40 x 90 1300 650 24 8

2 1300 650 24 8

LF/LFF401100 1 40 x 110 3250 1625 32 21

LF/LFF401100 +
M2024 (1)

1 40 x 110 1600 800 29 10

2 1600 800 29 10

LF600600 1 60 x 57 2860 1430 54 18

LF600600 +
M2026

1 60 x 57 1400 700 15 9

2 1400 700 15 9

LF/LFF600900 1 60 x 90 4550 2275 54 29

LF/LFF600900 +
M2026

1 60 x 90 2200 1100 29 14

2 2200 1100 29 14

LF/LFF601100 1 60 x 110 5500 2750 54 35

LF/LFF601100 +
M2026 (1)

1 60 x 110 2600 1300 29 17

2 2600 1300 29 17

LF601500 + M2026 (1) 1 61 x 150 3600 1790 54 24

2 3600 1790 54 24

LF601900 + M2026 (1) 1 61 x 190 4590 2280 54 29

2 4590 2280 54 29

LF602300 + M2026 (1) 1 61 x 230 5610 2790 54 35

2 5610 2790 54 35

références

FB601100 1 61 x 110 4680 2340 54 30

FB601300 1 61 x 130 5580 2790 54 36

FB601500 1 61 x 150 6450 3225 54 41

FB601900 1 61 x 190 8280 4140 54 53

FB602300 1 61 x 230 9800 4900 54 62

FB801300 1 82 x 130 7700 3850 49

FB992300 1 100 x 230 18500 9250 118

* section servant de base de calcul pour définir les contenances en fonction des différentes sections de câbles
(1) capacité avec cloison en position centrale



 15.27

G
ou

lo
tt

es
   

   
   

d
e 

di
st

rib
ut

io
n

tehalit.LFS 
Profondeurs 20 et 30 mm, mise à la terre

Sous réserve de modifications techniques

LFS300450

Utilisation de fils : 
La mise à la terre de toute partie métallique est obligatoire.

LFS200200 et 300450 : 
Les jonctions se montent sur le fond du socle et sont équipées 
d'un système vis / rondelles qui permet le raccordement d'un 
conducteur de terre. La mise à la terre de l'ensemble des socles 
peut se faire à un seul endroit (les jonctions assurant la continuité 
électrique).

Pour les couvercles, les languettes permettent la mise à la terre 
(R4320 pour LFS200200 et R4330 pour LFS300450) et se montent 
en-dessous du couvercle. 

Un conducteur doit être connecté entre ces languettes et un point 
de mise à la terre (par exemple les jonctions des fonds :
R2320VERZ pour LFS200200 et R2330VERZ pour LFS300450).

Les goulottes LFS200200 / LFS300450     

LFS200200

R4320 languette - crampon
(mise à la terre du couvercle)

R2320VERZ-kit jonction 
(mise à la terre du socle)
- jonction
- ensemble vis M4 : écrou à 
six pans, rondelle éventail, 
vis M4 avec rondelle bombée

jonction

ensemble vis M4

languette

languette

R4330 languette - crampon

jonction

ensemble vis M4

R2330VERZ-kit jonction 
(mise à la terre du socle)
- jonction
- ensemble vis M4 : écrou à 
six pans, rondelle éventail, 
vis M4 avec rondelle bombée

Mise à la terre des goulottes de distribution en tôle d'acier LFS200200 et LFS300450
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tehalit.LFS 
Profondeurs 40 et 60 mm, mise à la terre

Sous réserve de modifications techniques

Les goulottes LFS400600, LFS600600, LFS601000, LFS601500, LFS602000

Languette zinguée de mise à la terre 
pour couvercle et cloison L4180VERZ

languette

jonction

fil de terre

languette

Languette de mise à la terre pour couvercle et cloison

L4180VERZ
Emballage : 50 pièces

Les pièces de forme sont pourvues d'origine 
d'une borne de mise à la terre.

LFS de profondeur 40 et 60 mm :
Les jonctions se montent sur la paroi latérale du socle et sont 
équipées d'une languette qui permet le raccordement d'un 
conducteur à la terre. La mise à la terre de l'ensemble des socles 
peut se faire à un seul endroit (les jonctions assurant la continuité 
électrique).

Pour les couvercles des LFS, profondeur 40 et 60 mm, les languettes 
(L4180VERZ) permettent la mise à la terre et sont à monter sur le côté 
du couvercle. Un conducteur doit être connecté entre ces languettes 
et un point de mise à la terre (par exemple : les jonctions des fonds).
Cette même languette (L4180VERZ) permet la mise à la terre des 
parties métalliques.

Les pièces de forme sont équipées de languettes à relier 
par un conducteur à un point de mise à la terre (par exemple : 
les jonctions des fonds).

Aucune mise à la terre n'est requise pour les goulottes 
de distribution.

Mise à la terre des goulottes de distribution en tôle LFS400600, LFS600600, LFS601000, LFS601500 et LFS602000
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tehalit.RK
Dimensions 80-230 mm

Sous réserve de modifications techniques 

B

AB

A

goulotte de jonction A B

110 110 mm 80 mm

150 150 mm 110 mm

190 190 mm 150 mm

230 230 mm 190 mm

goulotte de jonction A B

110 110 mm 80 mm

150 150 mm 110 mm

190 190 mm 150 mm

230 230 mm 190 mm

goulotte de jonction pour
largeur de recouvrement 110, 150, 190 ou 230 mm

goulotte de jonction pour
largeur de recouvrement 80, 110, 150 ou 190 mm

goulottes de distribution 
LF ou FB

couvercle (dos)

support

embout

armoire de distribution

profilé de 
recouvrement

Goulotte de jonction RK

Les goulottes de jonction RK sont 
composées de 2 supports, d'un profilé 
de recouvrement et de 2 embouts pour les 
côtés gauche et droit.
En absence de mur derrière l'armoire,
la goulotte de jonction peut recevoir 
un couvercle qui ferme le profilé de 
recouvrement. Chaque dimension offre 
2 largeurs de recouvrement.
Il suffit de monter les 2 supports contre 
le mur ou contre l'armoire et de couper le 
profilé de recouvrement à la bonne longueur.
Dans le profilé, 3 lignes transversales 
aideront l'installateur à faire les découpes 
pour  recevoir des goulottes de distribution 
de 40, 50 ou 60 mm de profondeur.
Par après, le profilé est clipsé sur les 
supports et les 2 embouts sont montés 
sur les côtés.



Les goulottes de câblage proposent une variété de solutions  
pour l'équipement des armoires :
-  la gamme tehalit.BA7 en PVC couvre l'ensemble des besoins 

courants,
- la gamme tehalit.HA7 en PC / ABS sans halogène est utilisée   
 dans des applications spécifiques (p.ex. des applications 
 ferroviaires),
- la gamme tehalit.VK-flex permet des liaisons flexibles entre  
 les équipements de la porte et ceux du corps de l'armoire.

Goulottes 
de câblage
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tehalit.BA7, goulottes de câblage en PVC 16.04

tehalit.HA7, goulottes de câblage sans halogène 16.05

tehalit.VK-flex, goulottes flexibles 16.06

Accessoires 16.07

16 Page



 16.02

Goulottes de câblage 
tehalit.BA7 / HA7
Pour un confort de pose 
inégalable

Les goulottes de câblage répondent à différents besoins  
de câblage dans et autour des armoires : câblage de  
la distribution électrique, des appareils d’automatisme,  
des équipements déportés sur porte ou à proximité  
de l’armoire électrique.

Les avantages pour vous :

 - Montage et démontage facile du couvercle.

 - Des languettes sécables au ras du socle sans outil.

 - Une gamme HA7 sans halogène gardant tous  
les avantages de la BA7.

 - Des profilés bleu pour les circuits intrinsèques,  
livrables de stock.

 - Une agrafe universelle pour étager les câbles  
dans la goulotte.

Caractéristiques techniques :

 - Profondeurs : 25, 40, 60, 80, 100 mm.

 - Matières : PVC pour BA7, PC / ABS pour HA7  
(sans halogène), polyamide pour VK-flex (sans halogène).

 - Classement au feu : UL 94V0.

 - Préperçage des fonds suivant la norme EN 50085-2-3.
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Languettes sécables
Des languettes sans arêtes 
vives pour éviter d’abîmer 
l’isolant des conducteurs, 
ou les mains du câbleur.

Agrafe universelle
Pour la retenue des fils  
dans toutes les goulottes 
de câblage à partir d’une 
largeur de 40 mm et d’une  
profondeur de 40 mm.

Découpe sans bavure
Grâce à la pince tehalit.

Un montage intuitif  
des couvercles
Le montage du couvercle 
est à la fois intuitif et très 
rapide, même lorsque la 
goulotte est complètement 
remplie.

05
Une aide au repérage
Rainure sur le couvercle  
utilisable pour aligner  
des étiquettes.

Expert tips

03 040201
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tehalit.BA7
Goulottes de câblage en PVC

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

50
6,5

4,5

14

2525

8

12,5 6 212,5 6 2

12,5 6 2

10H

B

15

H

B

6,5

4,5 14

2525

8

Découpes latérales
Hauteur du profilé
25/40 mm

Couvercle
Hauteur 10 mm
pour 
BA725025
BA725040

Perforation du fond
Selon DIN 43659, 
EN 50085-2-3
pour les goulottes 
de 25/40/60 mm 
de large

Couvercle
Hauteur 15 mm
pour les autres BA7 

BA7-Clips
(agrafe)

Découpes latérales
Hauteur du profilé
60/80 mm

Découpes latérales
Hauteur du profilé
100 mm

Perforation du fond
Selon DIN 43659, 
EN 50085-2-3
pour les goulottes 
de 80/100/120 mm 
de large

- Des languettes sécables à ras du socle sans outil.
- Forme arrondie des languettes, n’abîme pas les câbles.
 - Dimensions correspondantes à celles indiquées dans la référence.
- 22 profilés différents sont disponibles.
- Montage et démontage facile du couvercle.
 - Lamelles par pas de 12,5 mm.
- Passage de fils possible jusqu’à 6 mm² sans casser les languettes.
- Préperçage des fonds suivant la norme EN 50085-2-3.
- 3ème rangée de perforations à partir d’une largeur de 80 mm.
- Une agrafe universelle pour toutes les dimensions de goulottes.
- Deux bossages de retenue à partir d’une hauteur de 60 mm.
- Des profilés bleus pour des circuits intrinsèques, livrables de stock.
- Les goulottes sont certifiées UL et CSA.

- Classement au feu : UL 94V0.

Tenue à la température : -5 °C à +60 °C
Matériel : PVC rigide 
Longueur standard : 2 m 
Livraison : socle, couvercle 
Teinte : gris, RAL 7030 ou bleu (pour certaines dimensions)

  Accessoires, voir page 16.07

Dimensions
(Profondeur x Largeur)
en mm

Socle et
couvercle
Référence

Couvercle

Référence

Socle et
couvercle en bleu
Référence

Emballage BA7-Clips
(agrafe)

  25 x   25 mm
  25 x   40 mm

BA725025
BA725040

BA70252K
BA70402K

BA725025BL
-

50 m
48 m

-
-

  40 x   25 mm
  40 x   40 mm
  40 x   60 mm
  40 x   80 mm
  40 x 100 mm

BA740025
BA740040
BA740060
BA740080
BA740100

BA70252
BA70402
BA70602
BA70802
BA71002

BA740025BL
BA740040BL
BA740060BL
-
-

48 m
50 m
40 m
30 m
20 m

- 
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP

  60 x   25 mm
  60 x   40 mm
  60 x   60 mm
  60 x   80 mm
  60 x 100 mm
  60 x 120 mm

BA760025
BA760040
BA760060
BA760080
BA760100
BA760120

BA70252
BA70402
BA70602
BA70802
BA71002
BA71202

BA760025BL
BA760040BL
BA760060BL 
-
-
-

60 m
40 m
24 m
20 m
16 m
12 m

- 
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP

  80 x   25 mm
  80 x   40 mm
  80 x   60 mm
  80 x   80 mm
  80 x 100 mm
  80 x 120 mm

BA780025
BA780040
BA780060
BA780080
BA780100
BA780120

BA70252
BA70402
BA70602
BA70802
BA71002
BA71202

BA780025BL
- 
BA780060BL
- 
BA780100BL
-

20 m
20 m
20 m
16 m
12 m
16 m

- 
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP

100 x   60 mm
100 x   80 mm
100 x 100 mm

BA7100060
BA7100080
BA7100100

BA70602
BA70802
BA71002

- 
- 
- 

16 m
16 m
12 m

BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
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tehalit.HA7
Goulottes de câblage sans halogène

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

- Des languettes sécables à ras du socle avec outil.
- Forme arrondie des languettes, n’abîme pas les fils.
- Montage et démontage facile du couvercle.
- Passage de fils possible jusqu’à 6 mm² sans casser les languettes.
- Préperçage des fonds suivant la norme EN 50085-2-3.
- 3ème rangée de perforations à partir d’une largeur de 80 mm.
-  Une agrafe universelle pour toutes les dimensions de goulottes à partir

d’une hauteur de 40 mm et une larguer de 40 mm.
- Les goulottes sont certifiées UL et CSA.
-  Les goulottes sont certifiées pour le matériel ferroviaire selon DIN 55100,

NF F 16-101.
- Classement au feu : UL 94V0.

Tenue à la température : -25 °C à +90 °C
Matériel : PC / ABS sans halogène
Longueur standard : 2 m
Livraison : socle, couvercle
Teinte : gris clair, RAL 7035

  Accessoires, voir page 16.07

50
6,5

4,5

14

2525

8

12,5 6 212,5 6 2

12,5 6 2

10H

B

15

H

B

6,5

4,5 14

2525

8

Découpes latérales
Hauteur du profilé
25/40 mm

Couvercle
Hauteur 10 mm
pour 
HA725025
HA725040

Perforation du fond
Selon DIN 43659, 
EN 50085-2-3 pour les
goulottes de largeur :
25,40 et 60 mm

Couvercle
Hauteur 15 mm
pour les autres HA7 

BA7-Clips
(agrafe)

Découpes latérales
Hauteur du profilé
60/80 mm

Découpes latérales
Hauteur du profilé
100 mm

Perforation du fond
Selon DIN 43659, 
EN 50085-2-3 pour les
goulottes de largeur :
80,100 et 120 mm

Dimensions
(Profondeur x Largeur)
en mm

Socle et
couvercle
Référence

Couvercle

Référence

Emballage BA7-Clips
(agrafe)

  25 x   25 mm
  25 x   40 mm

HA725025
HA725040

HA70252K
HA70402K

50 m
48 m

-
-

  40 x   25 mm
  40 x   40 mm
  40 x   60 mm
  40 x   80 mm
  40 x 100 mm

HA740025
HA740040
HA740060
HA740080
HA740100

HA70252
HA70402
HA70602
HA70802
HA71002

48 m
50 m
40 m
30 m
20 m

- 
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP

  60 x   25 mm
  60 x   40 mm
  60 x   60 mm
  60 x   80 mm
  60 x 100 mm
  60 x 120 mm

HA760025
HA760040
HA760060
HA760080
HA760100
HA760120

HA70252
HA70402
HA70602
HA70802
HA71002
HA71202

60 m
40 m
24 m
20 m
16 m
12 m

- 
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP

  80 x   25 mm
  80 x   40 mm
  80 x   60 mm
  80 x   80 mm
  80 x 100 mm
  80 x 120 mm

HA780025
HA780040
HA780060
HA780080
HA780100
HA780120

HA70252
HA70402
HA70602
HA70802
HA71002
HA71202

20 m
20 m
20 m
12 m
12 m
16 m

- 
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP

100 x   60 mm
100 x   80 mm
100 x 100 mm

HA7100060
HA7100080
HA7100100

HA70602
HA70802
HA71002

16 m
16 m
12 m

BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
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31 x 33 x 500 mm 57 48 30VK-flex 30
M5692

40 pièces

45 x 43 x 500 mm 101 81 53VK-flex 40
M5693

40 pièces

21 x 23 x 500 mm 20 18 13VK-flex 20
M5691

40 pièces

tehalit.VK-flex
Goulottes flexibles / autoadhésives

Livraison :
socle fond perforé

Matériau :
polyamide 
classement au feu : UL 94V0
sans halogène

Teinte :

gris clair, RAL 7035

 Accessoires, voir page 16.07

Goulotte
Référence

Dimensions
(Profondeur x 
Largeur x  
Longueur) en mm

Emballage Contenance
de fils normalisés
1,5 mm2

Contenance
de fils normalisés
2,5 mm2

Contenance 
de fils normalisés
1 mm2

15 x 11 x 250 mm 10 8 5VK-flex 10
M5690

40 pièces

P

L

31 x 33 x 500 mm 57 48 30VK-flex 30
L2232

40 pièces

45 x 43 x 500 mm 101 81 53VK-flex 40
L2242

40 pièces

21 x 23 x 500 mm 20 18 13VK-flex 20
L2222

40 pièces

15 x 11 x 250 mm 10 8 5VK-flex 10
L2212

40 pièces

P

L

50

11

6

3,
5

84,5
50

14

12

4,
5

8

84,5 50

20

8

4,
5

Vue latérale
VK-flex 10

Bande de fixation
VK-flex 10

Vue latérale
VK-flex 20, 30 et 40

Bande de fixation
VK-flex 20 et 30 

Bande de fixation
VK-flex 40

Goulotte 
autoadhésive
Référence

Dimensions
(Profondeur x 
Largeur x  
Longueur) en mm

Emballage Contenance
de fils normalisés
1,5 mm2

Contenance
de fils normalisés
2,5mm2

Contenance   
de fils normalisés
1 mm2
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Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau

tehalit.BA7 / HA7 / VK-flex
Accessoires pour goulottes de câblage

Désignation Caractéristiques Emb. Réf.

Entretoise hauteur : 12 mm, ø 25 mm 50 pièces M51592

Rivet expansible
sans halogène

diam. 4 mm, pour épaisseur 2-5 mm 100 pièces L5085

Outil de pose gris, pour rivet L5085 1 pièce L5262GRAU

Entretoise hauteur : 20 mm, ø 25 mm 50 pièces M5159

Rivet expansible
sans halogène

diam. 4 mm, pour épaisseur 4-7 mm 100 pièces L5123

Outil de pose rouge, pour rivet L5123 1 pièce L5263ROT

Rondelle à collerette pour cacher la tête des vis M4 à M5 100 pièces M5164

Rivet expansible
sans halogène

diam. 6 mm, pour épaisseur 3-8 mm 100 pièces L5067

Outil de pose noir, pour rivet L5067 1 pièce L5264SCHW

Pince à découper
85 mm

pour découper des goulottes
de câblage

1 pièce L5561

M51592

L5085

L5262GRAU

M5164

L5561



Etre client Hager, c'est bénéficier de nombreux 
services professionnels.  
Formations, logiciels, assistance technique ... 
nous sommes à vos côtés au quotidien.

Service
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Services

L'assistance technique
Soucieux d’offrir à ses clients un service complet, Hager 
met à votre disposition des interlocuteurs techniques 
pointus afin de vous conseiller et de vous assister. 

Ces personnes ont pour mission :
• de répondre dans les plus brefs délais à vos questions  
 techniques ;
• de vous assister dans vos études et le cas échéant de  
 vous fournir :
 - les schémas de distribution ; 
 - la nomenclature détaillée du matériel ; 
 - le prix ; 
 - le temps estimé de montage / câblage ; 
 - l’implantation du matériel dans les armoires ; 
 -  le calcul de section de câble et le calcul des réglages de 

protection (sur demande).

Nos techniciens vous accompagneront également dans 
l’installation et l’utilisation de notre offre logiciels.

Pour contacter le service technique : 
 quotations@hager.be

( 02/529.47.11

- Compléments techniques
- Indices de protection
- Coordination
- Sélectivité
- Caractéristiques des matières

Les formations
Les formations professionnelles Hager touchent tous les 
domaines techniques qui concernent les installations 
électriques dans les locaux professionnels, les immeubles 
tertiaires et l’habitat.

Ainsi, vous pouvez suivre des formations sur les thèmes 
suivants :
-  tebis : système domotique utilisant un bus de communication 

basé sur le protocole KNX ;
-  hagercad.professional : logiciel de calcul d’armoires  

permettant de gérer l’implantation des composants et  
de dessiner des schémas électriques ;

- elcomnet : logiciel de calcul de réseau, ...

Retrouvez sur notre site web les 
informations suivantes :
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Outils de support

Hager Ready 
La nouvelle application Hager Ready est conçue pour être 
l'assistant personnel de tous les professionnels afin de les 
conseiller et de leur permettre de travailler plus efficacement.

Quelques fonctions et avantages de la nouvelle application 
Hager Ready :
•  Une page d'accueil avec un accès rapide aux recherches 

de produits, aux projets et aux dernières actualités.
•  Le catalogue électronique entièrement intégré avec l’offre 

produits complète, ainsi que les informations techniques 
pertinentes et les brochures téléchargeables.

•  Gagnez du temps grâce à un configurateur d'étiquettes 
rapide et convivial.

•  Une fonction «showroom» reprenant les images de vos 
derniers projets pour inspirer les clients.

•  Accès à la page d'assistance Hager, ainsi que la possibilité 
de regarder des vidéos de montage et de télécharger 
d’autres applications disponibles.

Téléchargez l'application Hager Ready sur l'App Store ou 
Google Play, ou découvrez-en plus sur hager.be.

Hagercad
Hagercad est le logiciel pour la conception d'armoires 
basse tension Hager.
Sept modules complémentaires vous aideront dans toutes 
les tâches de chiffrage et de documentation de vos projets.

Les possibilités dans Hagercad :
•  Gérer vos instructions de montage, vos lettres et vos  

attestations selon la norme DIN EN 61439-1/-2.
•  Créer aisément des schémas unifilaires ou multifilaires.
•  Calculer et assembler des armoires dans une vue 2D et 3D.
•  Créer le schéma des bornes

Demandez maintenant votre code d'activation sur hager.be.

iOS Android
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1382 09 9.107
1382 09 9.113
1383 70 03 9.87
1383 70 04 9.87
1383 70 06 9.87
1383 70 09 9.87
1388 9.119
1391 9.119
1392 9.119
1393 70 03 9.87
1393 70 04 9.87
1393 70 06 9.87
1393 70 09 9.87
1394 9.119
1405 70 03 9.09
1405 70 04 9.09

1405 70 06 9.09
1405 70 09 9.09
1407 9.104
1407 01 9.104
1407 14 04 9.54
1407 16 06 9.54
1407 19 09 9.54
1407 20 45 9.104
1407 20 45 9.54
1407 20 89 9.104
1407 20 89 9.54
1407 60 86 9.54
1407 60 89 9.54
1407 70 03 9.54
1407 70 04 9.54
1407 70 06 9.54
1407 70 09 9.54
1407 89 82 9.54
1407 89 89 9.54
1409 9.105
1409 01 9.105
1409 14 04 9.56
1409 16 06 9.56
1409 19 09 9.56
1409 20 45 9.105
1409 20 45 9.56
1409 20 89 9.105
1409 20 89 9.56
1409 60 86 9.56
1409 60 89 9.56
1409 70 03 9.56
1409 70 04 9.56
1409 70 06 9.56
1409 70 09 9.56
1409 89 82 9.56
1409 89 89 9.56
1415 70 03 9.09
1415 70 04 9.09
1415 70 06 9.09
1415 70 09 9.09
1417 71 03 9.11
1417 71 04 9.11
1417 71 06 9.11
1417 71 09 9.11
1425 71 03 9.11
1425 71 04 9.11
1425 71 06 9.11
1425 71 09 9.11
1426 70 03 9.09
1426 70 04 9.09
1426 70 06 9.09
1426 70 09 9.09
1435 70 03 9.13
1435 70 04 9.13
1435 70 06 9.13
1435 70 09 9.13
1435 71 03 9.40
1435 71 04 9.40
1435 71 06 9.40
1435 71 09 9.40
1435 72 03 9.41
1435 72 04 9.41
1435 72 06 9.41
1435 72 09 9.41
1437 70 03 9.13
1437 70 04 9.13
1437 70 06 9.13
1437 70 09 9.13
1600 02 9.21
161 8.31
161 9.47
1620 14 04 9.09
1620 16 06 9.09
1620 19 09 9.09
1620 20 45 9.09
1620 20 89 9.09
1620 60 86 9.09
1620 60 89 9.09
1620 89 82 9.09
1620 89 89 9.09
1621 14 04 9.09
1621 16 06 9.09
1621 19 09 9.09
1621 20 45 9.09
1621 20 89 9.09
1621 60 86 9.09
1621 60 89 9.09
1621 89 82 9.09
1621 89 89 9.09
1622 14 04 9.11
1622 16 06 9.11
1622 19 09 9.11
1622 20 45 9.11

1622 20 89 9.11
1622 60 86 9.11
1622 60 89 9.11
1622 89 82 9.11
1622 89 89 9.11
1623 14 04 9.13
1623 16 06 9.13
1623 19 09 9.13
1623 20 45 9.13
1623 20 89 9.13
1623 60 86 9.13
1623 60 89 9.13
1623 89 82 9.13
1623 89 89 9.13
1624 14 04 9.11
1624 16 06 9.11
1624 19 09 9.11
1624 20 45 9.11
1624 20 89 9.11
1624 60 86 9.11
1624 60 89 9.11
1624 89 82 9.11
1624 89 89 9.11
1625 14 04 9.40
1625 16 06 9.40
1625 19 09 9.40
1625 20 45 9.40
1625 20 89 9.40
1625 60 86 9.40
1625 60 89 9.40
1625 89 82 9.40
1625 89 89 9.40
1626 14 04 9.09
1626 16 06 9.09
1626 19 09 9.09
1626 60 86 9.09
1626 60 89 9.09
1626 89 82 9.09
1626 89 89 9.09
1627 14 04 9.13
1627 16 06 9.13
1627 19 09 9.13
1627 20 45 9.13
1627 20 89 9.13
1627 60 86 9.13
1627 60 89 9.13
1627 89 82 9.13
1627 89 89 9.13
1629 14 04 9.15
1629 14 14 9.15
1629 14 24 9.15
1629 14 34 9.15
1629 16 06 9.15
1629 16 16 9.15
1629 16 26 9.15
1629 16 36 9.15
1629 19 09 9.15
1629 19 19 9.15
1629 19 29 9.15
1629 19 39 9.15
1629 89 62 9.15
1629 89 69 9.15
1629 89 72 9.15
1629 89 79 9.15
1629 89 82 9.15
1629 89 89 9.15
1629 89 92 9.15
1629 89 99 9.15
1640 60 96 9.14
1640 60 99 9.14
1640 89 82 9.14
1640 89 84 9.14
1640 89 99 9.14
1640 99 06 9.14
1640 99 09 9.14
1641 71 14 9.14
1641 71 16 9.14
1641 71 19 9.14
1641 71 34 9.14
1644 14 04 9.41
1644 16 06 9.41
1644 19 09 9.41
1644 20 45 9.41
1644 20 89 9.41
1644 60 86 9.41
1644 60 89 9.41
1644 89 82 9.41
1644 89 89 9.41
1647 9.93
1647 01 9.93
1647 6500 9.93
1647 6900 9.93
1675 9.08
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1675 9.21
1675 04 9.21
1676 9.21
1676 01 9.21
1676 02 9.21
1676 03 9.21
1680 9.21
168000 9.95
168001 9.95
1686 9.22
1686 01 9.22
1687 9.22
17201 8.42
173 8.42
1809 8.31
1809 9.120
1811 10 9.119
1811 12 9.119
1811 13 9.119
1812 0100 9.93
1813 05 9.113
1813 09 9.113
1817 05 9.113
1817 09 9.113
1823 05 9.113
1823 09 9.113
1824 8.31
1824 9.120
1861 9.42
1861 9.99
1861 01 9.42
1861 01 9.99
1887 9.108
1895 10 9.120
1895 12 9.120
1895 13 9.120
1905 80 01 9.67
1905 80 02 9.67
1905 80 03 9.67
1905 80 05 9.67
1905 80 06 9.67
1905 80 07 9.67
1905 80 08 9.67
1905 80 10 9.67
1913 9.22
1913 9.42
1914 9.108
1914 9.26

2
2026 14 04 9.47
2026 16 06 9.47
2026 19 09 9.47
2026 20 45 9.47
2026 20 89 9.47
2026 60 86 9.47
2026 60 89 9.47
2026 71 03 9.47
2026 71 04 9.47
2026 71 06 9.47
2026 71 09 9.47
2026 89 82 9.47
2026 89 89 9.47
2030 14 04 9.47
2030 16 06 9.47
2030 19 09 9.47
2030 20 45 9.47
2030 20 89 9.47
2030 60 86 9.47
2030 60 89 9.47
2030 71 03 9.47
2030 71 04 9.47
2030 71 06 9.47
2030 71 09 9.47
2030 89 82 9.47
2030 89 89 9.47
2044 14 04 9.46
2044 16 06 9.46
2044 19 09 9.46
2044 60 86 9.46
2044 60 89 9.46
2044 71 03 9.46
2044 71 04 9.46
2044 71 06 9.46
2044 71 09 9.46
2044 89 82 9.46
2044 89 89 9.46
2602 05 9.59
2602 09 9.59
2602 15 9.107
2602 19 9.107
2909 9.16

2913 9.17
2944 10 9.96
2944 11 9.96
2944 20 45 9.96
2944 20 89 9.96
2945 10 9.96
2945 11 9.96
2945 20 45 9.96
2945 20 89 9.96
2951 14 04 9.66
2951 16 06 9.66
2951 19 09 9.66
2951 20 45 9.66
2951 20 89 9.66
2951 60 86 9.66
2951 60 89 9.66
2951 70 03 9.66
2951 70 04 9.66
2951 70 06 9.66
2951 70 09 9.66
2951 89 82 9.66
2951 89 89 9.66
2953 14 04 9.66
2953 16 06 9.66
2953 19 09 9.66
2953 20 45 9.66
2953 20 89 9.66
2953 60 86 9.66
2953 60 89 9.66
2953 70 03 9.66
2953 70 04 9.66
2953 70 06 9.66
2953 70 09 9.66
2953 89 82 9.66
2953 89 89 9.66
2961 10 9.16
2962 10 9.16
2973 9.16
2997 9.17
2998 9.17

3
3031 9.08
3032 9.10
3032 9.20
3032 12 9.10
3032 12 9.20
3035 9.12
3035 9.20
3035 20 9.40
3036 9.08
3036 9.20
3037 9.08
3037 9.20
3038 08 9.12
3038 08 9.20
33 1540 14 04 9.61
33 1540 16 06 9.61
33 1540 19 09 9.61
33 1540 20 45 9.61
33 1540 20 89 9.61
33 1540 60 86 9.61
33 1540 60 89 9.61
33 1540 70 03 9.61
33 1540 70 04 9.61
33 1540 70 06 9.61
33 1540 70 09 9.61
33 1540 89 82 9.61
33 1540 89 89 9.61
33 1542 14 04 9.62
33 1542 16 06 9.62
33 1542 19 09 9.62
33 1542 20 45 9.62
33 1542 20 89 9.62
33 1542 60 86 9.62
33 1542 60 89 9.62
33 1542 70 03 9.62
33 1542 70 04 9.62
33 1542 70 06 9.62
33 1542 70 09 9.62
33 1542 89 82 9.62
33 1542 89 89 9.62
33 1543 14 04 9.62
33 1543 16 06 9.62
33 1543 19 09 9.62
33 1543 20 45 9.62
33 1543 20 89 9.62
33 1543 60 86 9.62
33 1543 60 89 9.62
33 1543 70 03 9.62
33 1543 70 04 9.62
33 1543 70 06 9.62

33 1543 70 09 9.62
33 1543 89 82 9.62
33 1543 89 89 9.62
36555-0220 6.19
3811 03 9.99
3811 13 9.99
3811 21 45 9.99
3811 21 89 9.99
3812 03 9.99
3812 13 9.99
3812 21 45 9.99
3812 21 89 9.99
3838 03 9.92
3841 03 9.42
3842 03 9.42
3846 03 9.92
3861 03 9.48
3861 13 9.48
3875 03 9.92
3876 03 9.92
3877 03 9.92
3893 03 9.92
39 6575 70 03 9.27
39 6575 70 04 9.27
39 6575 70 06 9.27
39 6575 70 09 9.27
39 6576 00 62 9.27
39 6576 00 63 9.27
39 6576 19 09 9.27
39 6576 20 45 9.27
39 6576 20 45 9.98
39 6576 20 89 9.27
39 6576 20 89 9.98
39 6576 60 12 9.27
39 6576 60 13 9.27
39 6576 60 14 9.27
39 6576 60 86 9.27
39 6576 60 89 9.27
39 6576 89 62 9.27
39 6576 89 63 9.27
39 6576 89 92 9.27
39 6576 89 94 9.27
39 6576 89 96 9.27
39 6576 89 99 9.27
39 6577 14 04 9.30
39 6577 16 06 9.30
39 6577 19 09 9.30
39 6577 71 03 9.27
39 6577 71 04 9.27
39 6577 71 06 9.27
39 6577 71 09 9.27
39 6577 89 82 9.30
39 6577 89 89 9.30
39 6583 19 09 9.27
39 6583 20 45 9.27
39 6583 20 89 9.27
39 6583 60 86 9.27
39 6583 60 89 9.27
39 6583 89 92 9.27
39 6583 89 94 9.27
39 6583 89 96 9.27
39 6583 89 99 9.27
39 6703 60 86 9.27
39 6703 60 89 9.27
39 6733 14 04 9.27
39 6733 16 06 9.27
39 6733 19 09 9.27
3961 03 9.26
3961 61 9.26
3963 80 9.26
3965 79 9.98
3965 79 01 9.98
3966 9.14
3967 65 9.98
3967 68 9.98
3968 74 9.26

4
4468 9.108
4468 9.58
4470 9.58
4502 10 9.102
4502 10 9.52
4506 9.52
4515 15 9.102
4515 15 9.52
4522 10 9.102
4522 10 9.52
4554 01 9.54
4554 01 9.104
4555 01 9.105
4555 01 9.56

4572 05 9.106
4572 05 9.60
4572 09 9.106
4572 09 9.60
4573 05 9.106
4573 05 9.60
4573 09 9.106
4573 09 9.60
4586 9.104
4586 9.54
4587 9.105
4587 9.56
4589 9.55
4589 01 9.57
4596 9.55
4596 01 9.57
4597 9.55
4597 01 9.57
4598 9.55
4598 01 9.57

5
5031 9.08
5031 9.20
5032 03 9.08
5032 03 9.20
5034 04 9.13
5034 04 9.20
5034 04 9.41
5035 9.12
5035 9.20
5035 03 9.12
5035 03 9.20
5035 20 9.40
5036 9.08
5036 9.20
5038 08 9.12
5038 08 9.20
5051 02 9.20
5056 01 9.20
5104 9.95
5104 01 9.95

6
60001 7.11
60060 7.11
67 1009 14 04 9.31
67 1009 16 06 9.31
67 1009 19 09 9.31
67 1009 60 86 9.31
67 1009 60 89 9.31
67 1009 89 82 9.31
67 1009 89 89 9.31
67 1045 70 03 9.31
67 1045 70 04 9.31
67 1045 70 06 9.31
67 1045 70 09 9.31
67 6509 19 09 9.29
67 6509 19 13 9.29
67 6509 19 14 9.29
67 6509 19 15 9.29
67 6509 20 03 9.29
67 6509 20 22 9.29
67 6509 20 45 9.29
67 6509 20 89 9.29
67 6509 60 15 9.29
67 6509 60 86 9.29
67 6509 60 89 9.29
67 6509 70 09 9.29
67 6509 70 15 9.29
67 6509 89 13 9.29
67 6509 89 14 9.29
67 6509 89 15 9.29
67 6509 89 82 9.29
67 6509 89 89 9.29
67 6510 14 04 9.28
67 6510 16 06 9.28
67 6510 19 09 9.28
67 6510 20 45 9.28
67 6510 20 89 9.28
67 6510 60 86 9.28
67 6510 60 89 9.28
67 6510 70 03 9.28
67 6510 70 04 9.28
67 6510 70 06 9.28
67 6510 70 09 9.28
67 6510 89 82 9.28
67 6510 89 89 9.28
6710 09 20 9.109
6710 09 21 9.109
6730 39 09 9.10
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6730 39 09 9.20

7
7504 00 01 8.27
7504 00 01 8.28
7514 18 50 8.31
7514 18 55 8.31
7514 18 60 8.31
7514 18 65 8.31
7514 28 50 8.31
7514 28 55 8.31
7514 28 60 8.31
7514 28 65 8.31
7514 38 50 8.31
7514 38 55 8.31
7514 38 60 8.31
7514 38 65 8.31
7514 48 50 8.31
7514 48 55 8.31
7514 48 60 8.31
7514 48 65 8.31
7516 15 90 8.27
7516 15 92 8.27
7516 15 93 8.27
7516 15 94 8.27
7516 15 99 8.27
7516 25 90 8.27
7516 25 92 8.27
7516 25 93 8.27
7516 25 94 8.27
7516 25 99 8.27
7516 35 90 8.27
7516 35 92 8.27
7516 35 93 8.27
7516 35 94 8.27
7516 35 99 8.27
7516 45 90 8.27
7516 45 92 8.27
7516 45 93 8.27
7516 45 94 8.27
7516 45 99 8.27
7544 13 59 8.43
7544 13 85 8.43
7544 13 89 8.43
7564 20 50 8.32
7564 20 55 8.32
7564 20 60 8.32
7564 20 65 8.32
7564 30 50 8.32
7564 30 55 8.32
7564 30 60 8.32
7564 30 65 8.32
7566 35 90 8.28
7566 35 92 8.28
7566 35 93 8.28
7566 35 94 8.28
7566 35 99 8.28
7566 45 90 8.28
7566 45 92 8.28
7566 45 93 8.28
7566 45 94 8.28
7566 45 99 8.28
7566 55 90 8.28
7566 55 92 8.28
7566 55 93 8.28
7566 55 94 8.28
7566 55 99 8.28
7574 01 01 8.45

8
8004 00 01 8.23
8004 00 02 8.25
8014 13 26 8.23
8014 13 29 8.23
8014 23 26 8.23
8014 23 29 8.23
8014 33 26 8.23
8014 33 29 8.23
8014 43 26 8.23
8014 43 29 8.23
80141170 8.21
80141180 8.21
80142170 8.21
80142180 8.21
8016 17 70 8.23
8016 17 74 8.23
8016 17 76 8.23
8016 17 80 8.23
8016 17 85 8.23
8016 18 65 8.23
8016 18 65 8.25

8016 18 69 8.23
8016 18 69 8.25
8016 27 70 8.23
8016 27 74 8.23
8016 27 76 8.23
8016 27 80 8.23
8016 27 85 8.23
8016 28 65 8.23
8016 28 65 8.25
8016 28 69 8.23
8016 28 69 8.25
8016 37 70 8.23
8016 37 74 8.23
8016 37 76 8.23
8016 37 80 8.23
8016 37 85 8.23
8016 47 70 8.23
8016 47 74 8.23
8016 47 76 8.23
8016 47 80 8.23
8016 47 85 8.23
8026 21 60 8.24
8026 21 61 8.25
8026 21 70 8.24
8026 21 80 8.24
8044 01 00 8.39
8066 01 00 8.44
8096 01 26 8.39
8096 01 26 8.44
8096 01 29 8.39
8096 01 29 8.44
8096 01 71 8.39
8096 01 71 8.44
8096 01 75 8.39
8096 01 75 8.44
8096 01 79 8.39
8096 01 79 8.44
8096 01 82 8.39
8096 01 82 8.44
8096 01 83 8.39
8096 01 83 8.44
8096 01 85 8.39
8096 01 85 8.44
8096 01 89 8.39
8096 01 89 8.44
8096 04 09 8.24
8096 04 26 8.24
8096 04 29 8.24
8096 04 52 8.24
8096 04 59 8.24
8096 04 60 8.24
8096 04 60 8.25
8096 04 65 8.24
8096 04 65 8.25
8096 04 71 8.24
8096 04 73 8.24
8096 04 75 8.24
8096 04 79 8.24
8096 04 83 8.24
8096 04 85 8.24
80960226 8.21
80960229 8.21
80960271 8.21
80960273 8.21
80960275 8.21
80960279 8.21
80960283 8.21
80960285 8.21
80960299 8.21
80960326 8.21
80960329 8.21
80960371 8.21
80960373 8.21
80960375 8.21
80960379 8.21
80960383 8.21
80960385 8.21
80960399 8.21
8502 01 00 8.61
8502 01 01 8.61
8512 11 00 8.60
8512 11 00 9.34
8512 11 01 8.60
8512 11 01 9.100
8512 12 00 8.60
8512 12 00 9.34
8512 12 01 8.60
8512 12 01 9.100
8514 11 26 8.62
8514 11 26 9.19
8514 11 29 8.62
8514 11 29 9.19
8514 11 31 8.62

8514 11 31 9.19
8514 11 31 9.97
8514 11 39 8.62
8514 11 39 9.19
8514 11 39 9.97
8514 11 73 8.62
8514 11 73 9.19
8514 11 75 8.62
8514 11 75 9.19
8514 11 77 8.62
8514 11 77 9.19
8514 11 77 9.19
8514 11 79 8.62
8514 11 79 9.19
8514 11 82 8.62
8514 11 82 9.19
8514 11 83 8.62
8514 11 83 9.19
8514 11 85 8.62
8514 11 85 9.19
8514 11 88 8.62
8514 11 88 9.19
8514 11 89 8.62
8514 11 89 9.19
8514 21 26 8.62
8514 21 26 9.19
8514 21 29 8.62
8514 21 29 9.19
8514 21 31 8.62
8514 21 31 9.19
8514 21 39 8.62
8514 21 39 9.19
8514 21 73 8.62
8514 21 73 9.19
8514 21 75 8.62
8514 21 75 9.19
8514 21 77 8.62
8514 21 79 8.62
8514 21 79 9.19
8514 21 82 8.62
8514 21 82 9.19
8514 21 83 8.62
8514 21 83 9.19
8514 21 85 8.62
8514 21 85 9.19
8514 21 88 8.62
8514 21 88 9.19
8514 21 89 8.62
8514 21 89 9.19
8514 51 26 8.63
8514 51 29 8.63
8514 51 31 8.63
8514 51 39 8.63
8514 51 73 8.63
8514 51 75 8.63
8514 51 77 8.63
8514 51 79 8.63
8514 51 82 8.63
8514 51 83 8.63
8514 51 85 8.63
8514 51 88 8.63
8514 51 89 8.63
8514 61 26 8.63
8514 61 29 8.63
8514 61 31 8.63
8514 61 39 8.63
8514 61 73 8.63
8514 61 75 8.63
8514 61 77 8.63
8514 61 79 8.63
8514 61 82 8.63
8514 61 83 8.63
8514 61 85 8.63
8514 61 88 8.63
8514 61 89 8.63
8522 11 00 8.60
8524 11 26 8.62
8524 11 29 8.62
8524 11 31 8.62
8524 11 39 8.62
8524 11 73 8.62
8524 11 75 8.62
8524 11 77 8.62
8524 11 79 8.62
8524 11 82 8.62
8524 11 83 8.62
8524 11 85 8.62
8524 11 88 8.62
8524 11 89 8.62
8524 52 26 8.63
8524 52 29 8.63
8524 52 31 8.63
8524 52 39 8.63

8524 52 73 8.63
8524 52 75 8.63
8524 52 77 8.63
8524 52 79 8.63
8524 52 82 8.63
8524 52 83 8.63
8524 52 85 8.63
8524 52 88 8.63
8524 52 89 8.63
8532 01 00 8.61
8532 01 01 8.61
8534 11 26 8.62
8534 11 26 9.36
8534 11 29 8.62
8534 11 29 9.36
8534 11 31 8.62
8534 11 31 9.101
8534 11 31 9.36
8534 11 39 8.62
8534 11 39 9.101
8534 11 39 9.36
8534 11 73 8.62
8534 11 73 9.36
8534 11 75 8.62
8534 11 75 9.36
8534 11 77 8.62
8534 11 77 9.36
8534 11 79 8.62
8534 11 79 9.36
8534 11 82 8.62
8534 11 82 9.36
8534 11 83 8.62
8534 11 83 9.36
8534 11 85 8.62
8534 11 85 9.36
8534 11 88 8.62
8534 11 88 9.36
8534 11 89 8.62
8534 11 89 9.36
8534 12 26 8.62
8534 12 26 9.35
8534 12 29 8.62
8534 12 29 9.35
8534 12 31 8.62
8534 12 31 9.101
8534 12 31 9.35
8534 12 39 8.62
8534 12 39 9.101
8534 12 39 9.35
8534 12 73 8.62
8534 12 73 9.35
8534 12 75 8.62
8534 12 75 9.35
8534 12 77 8.62
8534 12 77 9.35
8534 12 79 8.62
8534 12 79 9.35
8534 12 82 8.62
8534 12 82 9.35
8534 12 83 8.62
8534 12 83 9.35
8534 12 85 8.62
8534 12 85 9.35
8534 12 88 8.62
8534 12 88 9.35
8534 12 89 8.62
8534 12 89 9.35
8534 51 26 8.63
8534 51 29 8.63
8534 51 31 8.63
8534 51 39 8.63
8534 51 73 8.63
8534 51 75 8.63
8534 51 77 8.63
8534 51 79 8.63
8534 51 82 8.63
8534 51 83 8.63
8534 51 85 8.63
8534 51 88 8.63
8534 51 89 8.63
8542 12 00 8.60
8542 12 00 9.18
8542 12 01 8.60
8542 12 01 9.97
8542 17 00 8.60
8542 17 00 9.18
8542 21 00 8.60
8542 21 00 9.18
8565 51 31 8.64
8565 51 39 8.64
8565 51 82 8.64
8565 51 83 8.64
8565 51 85 8.64
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8565 51 88 8.64
8565 51 89 8.64
8565 52 26 8.64
8565 52 29 8.64
8565 52 31 8.64
8565 52 39 8.64
8565 52 73 8.64
8565 52 75 8.64
8565 52 77 8.64
8565 52 79 8.64
8565 52 82 8.64
8565 52 83 8.64
8565 52 85 8.64
8565 52 88 8.64
8565 52 89 8.64
8565 61 31 8.64
8565 61 39 8.64
8565 61 82 8.64
8565 61 83 8.64
8565 61 85 8.64
8565 61 88 8.64
8565 61 89 8.64
8565 62 26 8.64
8565 62 29 8.64
8565 62 31 8.64
8565 62 39 8.64
8565 62 73 8.64
8565 62 75 8.64
8565 62 77 8.64
8565 62 79 8.64
8565 62 82 8.64
8565 62 83 8.64
8565 62 85 8.64
8565 62 88 8.64
8565 62 89 8.64

A
A09900 2.70
A099B 2.70
ACA816E 4.18
ADA806E 4.18
ADA810E 4.18
ADA816E 4.18
ADA820E 4.18
ADA825E 4.18
ADA832E 4.18
ADA840E 4.18
ADM456C 4.19
ADM460C 4.19
ADM466C 4.19
ADM470C 4.19
ADM475C 4.19
ADM482C 4.19
ADM490C 4.19
ADX456C 4.20
ADX460C 4.20
ADX466C 4.20
ADX470C 4.20
ADX475C 4.20
ADX482C 4.20
ADX490C 4.20
AFM456C 4.19
AFM460C 4.19
AFM466C 4.19
AFM470C 4.19
AFM475C 4.19
AFM482C 4.19
AFM490C 4.19
AFX456C 4.20
AFX460C 4.20
AFX466C 4.20
AFX470C 4.20
AFX475C 4.20
AFX482C 4.20
AFX490C 4.20
AKA181250ELN 12.13
AKA181250ELN 12.15
AKA181250ELN 12.17
AKA181250ELN 14.24
ATA122008014 12.04
ATA122009016 12.04
ATA122009016 12.21
ATA122018014 12.04
ATA122019016 12.04
ATA122038014 12.04
ATA122039016 12.04
ATA122048014 12.04
ATA122049016 12.04
ATA122058014 12.04
ATA122059016 12.04
ATA122068014 12.05
ATA122069016 12.05

ATA122078014 12.05
ATA122079016 12.05
ATA122088014 12.05
ATA122089016 12.05
ATA123008014 12.04
ATA123009016 12.04
ATA123009016 12.21
ATA123018014 12.04
ATA123019016 12.04
ATA123038014 12.04
ATA123039016 12.04
ATA123048014 12.04
ATA123049016 12.04
ATA123058014 12.04
ATA123059016 12.04
ATA123068014 12.05
ATA123069016 12.05
ATA123078014 12.05
ATA123079016 12.05
ATA123088014 12.05
ATA123089016 12.05
ATA123919016 12.05
ATA123929016 12.05
ATA125009016 12.06
ATA125019016 12.06
ATA125029016 12.06
ATA125039016 12.06
ATA125049016 12.06
ATA125059016 12.06
ATA125069016 12.07
ATA125079016 12.07
ATA125089016 12.07
ATA125919016 12.07
ATA125929016 12.07
ATA163008014 12.04
ATA163009016 12.04
ATA163018014 12.04
ATA163019016 12.04
ATA163038014 12.04
ATA163039016 12.04
ATA163048014 12.04
ATA163049016 12.04
ATA163058014 12.04
ATA163059016 12.04
ATA163068014 12.05
ATA163069016 12.05
ATA163078014 12.05
ATA163079016 12.05
ATA163088014 12.05
ATA163089016 12.05
ATA163919016 12.05
ATA163929016 12.05
ATA205008014 12.06
ATA205009016 12.06
ATA205018014 12.06
ATA205019016 12.06
ATA205028014 12.06
ATA205029016 12.06
ATA205038014 12.06
ATA205039016 12.06
ATA205048014 12.06
ATA205049016 12.06
ATA205058014 12.06
ATA205059016 12.06
ATA205068014 12.07
ATA205069016 12.07
ATA205078014 12.07
ATA205079016 12.07
ATA205088014 12.07
ATA205089016 12.07
ATA205919016 12.07
ATA205929016 12.07
ATA207528014 12.06
ATA207529016 12.06
ATA207538014 12.06
ATA207539016 12.06
ATA207548014 12.06
ATA207549016 12.06
ATA207558014 12.06
ATA207559016 12.06
ATA207568014 12.07
ATA207569016 12.07
ATA207578014 12.07
ATA207579016 12.07
ATA207588014 12.07
ATA207589016 12.07
ATA630009016 12.04
ATA630009016 12.21
ATA707598014 12.04
ATA707598014 12.06
ATA707599016 12.04
ATA707599016 12.06
ATA711598014 12.04

ATA711598014 12.06
ATA711599016 12.04
ATA711599016 12.06
ATA806099016 12.05
ATA806099016 12.07
ATA99030 12.05
ATA99050 12.07
ATA99075 12.07
ATACOLLE 12.05
ATACOLLE 12.07

B
BA70252 16.04
BA70252 16.04
BA70252 16.04
BA70252K 16.04
BA70402 16.04
BA70402 16.04
BA70402 16.04
BA70402K 16.04
BA70602 16.04
BA70602 16.04
BA70602 16.04
BA70602 16.04
BA70802 16.04
BA70802 16.04
BA70802 16.04
BA70802 16.04
BA7100060 16.04
BA7100060 16.05
BA7100080 16.04
BA7100080 16.05
BA7100100 16.04
BA7100100 16.05
BA71002 16.04
BA71202 16.04
BA71202 16.04
BA725025 16.04
BA725025BL 16.04
BA725040 16.04
BA740025 16.04
BA740025BL 16.04
BA740040 16.04
BA740040BL 16.04
BA740060 16.04
BA740060BL 16.04
BA740080 16.04
BA740100 16.04
BA760025 16.04
BA760025BL 16.04
BA760040 16.04
BA760040BL 16.04
BA760060 16.04
BA760060BL  16.04
BA760080 16.04
BA760100 16.04
BA760120 16.04
BA780025 16.04
BA780025 16.05
BA780025BL 16.04
BA780040 16.04
BA780040 16.05
BA780060 16.04
BA780060 16.05
BA780060BL 16.04
BA780080 16.04
BA780080 16.05
BA780100 16.04
BA780100 16.05
BA780100BL 16.04
BA780120 16.04
BA780120 16.05
BA7CLIP 16.04
BA7CLIP 16.05
BC225N 4.14
BD225N 4.14
BD240N 4.14
BD263N 4.14
BD425N 4.14
BD440N 4.14
BD463N 4.14
BDA325E 4.14
BDA340E 4.14
BDA363E 4.14
BDE04057011 14.46
BDE04059005 14.46
BDE04087011 14.46
BDE04089005 14.46
BDH325E 4.14
BDH340E 4.14
BDH363E 4.14
BDH480E 4.15

BDQ08057011 14.46
BDQ08059005 14.46
BDQ08127011 14.46
BDQ08129005 14.46
BE225N 4.14
BE263N 4.14
BE325N 4.14
BE363N 4.14
BE425N 4.14
BE463N 4.14
BF225N 4.14
BF240N 4.14
BF263N 4.14
BF325N 4.14
BF340N 4.14
BF363N 4.14
BF425N 4.14
BF440N 4.14
BF463N 4.14
BFH480E 4.15
BH225N 4.14
BH240N 4.14
BH263N 4.14
BH425N 4.14
BH440N 4.14
BH463N 4.14
BKZHZ10 14.36
BKZHZ12 14.36
BP263N 4.14
BP363N 4.14
BP463N 4.14
BR651003H9016 13.27
BR651004H9016 13.26
BR651005H9016 13.27
BR6510079016 13.27
BR65100W9016 13.27
BR651303H9016 13.27
BR651304H9016 13.26
BR651305H9016 13.27
BR6513079016 13.27
BR65130W9016 13.27
BR651703H9016 13.27
BR651704H9016 13.26
BR651705H9016 13.27
BR6517079016 13.27
BR65170W9016 13.27
BR652103DH9016 13.29
BR652103H9016 13.27
BR652104DH9016 13.28
BR652104H9016 13.26
BR652105DH9016 13.29
BR652105H9016 13.27
BR6521079016 13.27
BR652107D9016 13.29
BR65210DW9016 13.29
BR65210W9016 13.27
BRAP08029016 13.22
BRAP0802ELN 13.22
BRAP65100 13.22
BRAP6510019016 13.22
BRAP651001ELN 13.22
BRAP651007LAN 13.23
BRAP65100WLAN 13.23
BRAP65130 13.22
BRAP6513019016 13.22
BRAP651301ELN 13.22
BRAP651307LAN 13.23
BRAP65130WLAN 13.23
BRAP65170 13.22
BRAP6517019016 13.22
BRAP651701ELN 13.22
BRAP651707LAN 13.23
BRAP65170WLAN 13.23
BRAP80200 13.22
BRAP8020019016 13.22
BRAP802001ELN 13.22
BRHP08029016 13.20
BRHP65100 13.20
BRHP6510019016 13.20
BRHP65130 13.20
BRHP6513019016 13.20
BRHP65170 13.20
BRHP6517019016 13.20
BRP08029011 13.18
BRP08029011 13.18
BRP08029016 13.18
BRP65100 13.18
BRP6510019011 13.18
BRP6510019016 13.18
BRP651003H9011 13.19
BRP651003H9016 13.19
BRP651003H9016 13.21
BRP651003H9016 13.23
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BRP651003HLAN 13.23
BRP651004H9011 13.19
BRP651004H9016 13.19
BRP651004H9016 13.21
BRP651004H9016 13.23
BRP651004HLAN 13.23
BRP651005H9011 13.19
BRP651005H9016 13.19
BRP651005H9016 13.23
BRP651005H9016  13.21
BRP651005HLAN 13.23
BRP6510069011 13.19
BRP6510069016 13.19
BRP6510069016 13.21
BRP6510079016 13.19
BRP6510079016 13.21
BRP65100W9016 13.19
BRP65100W9016 13.21
BRP65130 13.18
BRP6513019011 13.18
BRP6513019016 13.18
BRP651303H9011 13.19
BRP651303H9016 13.19
BRP651303H9016 13.21
BRP651303H9016 13.23
BRP651303HLAN 13.23
BRP651304H9011 13.19
BRP651304H9016 13.19
BRP651304H9016 13.21
BRP651304H9016 13.23
BRP651304HLAN 13.23
BRP651305H9011 13.19
BRP651305H9016 13.19
BRP651305H9016 13.21
BRP651305H9016 13.23
BRP651305HLAN 13.23
BRP6513069011 13.19
BRP6513069016 13.19
BRP6513069016 13.21
BRP6513079016 13.19
BRP6513079016 13.21
BRP65130W9016 13.19
BRP65130W9016 13.21
BRP65170 13.18
BRP6517019016 13.18
BRP651703H9016 13.19
BRP651703H9016 13.21
BRP651703H9016 13.23
BRP651703HLAN 13.23
BRP651704H9016 13.19
BRP651704H9016 13.21
BRP651704H9016 13.23
BRP651704HLAN 13.23
BRP651705H9016 13.19
BRP651705H9016 13.21
BRP651705H9016 13.23
BRP651705HLAN 13.23
BRP6517069016 13.19
BRP6517069016 13.21
BRP6517079016 13.19
BRP6517079016 13.21
BRP65170W9016 13.19
BRP65170W9016 13.21
BRP65210 13.18
BRP652103DH9016 13.19
BRP652104DH9016 13.19
BRP652105DH9016 13.19
BRP652106D9016 13.19
BRP652107D9016 13.19
BRP65210D19016 13.18
BRP65210WD9016 13.19
BRP65XXX9 13.19
BRP65XXX9 13.21
BRS08029016 13.26
BRS08029016 13.28
BRS0802A9016 13.31
BRS0802I9016 13.31
BRS65100 13.26
BRS6510019016 13.26
BRS6510039016 13.27
BRS6510049016 13.26
BRS6510059016 13.27
BRS6510069016 13.27
BRS651009 13.27
BRS65130 13.26
BRS6513019016 13.26
BRS6513039016 13.27
BRS6513049016 13.26
BRS6513059016 13.27
BRS6513069016 13.27
BRS651309 13.27
BRS65170 13.26
BRS6517019016 13.26

BRS6517039016 13.27
BRS6517049016 13.26
BRS6517059016 13.27
BRS6517069016 13.27
BRS651709 13.27
BRS65210 13.26
BRS6521019016 13.26
BRS652101D9016 13.28
BRS6521039016 13.27
BRS652103D9016 13.29
BRS6521049016 13.26
BRS652104D9016 13.28
BRS6521059016 13.27
BRS652105D9016 13.29
BRS6521069016 13.27
BRS652106D9016 13.29
BRS652109 13.27
BRS652109D 13.29
BRS65210D 13.28
BS463N 4.14
BSR02R 14.21
BSR02R 14.23
BTH280E 4.15
BTH380E 4.15
BTH480E 4.15

C
CCA216E 4.11
CDA225E 4.11
CDA240E 4.11
CDA263E 4.11
CDA425E 4.11
CDA440E 4.11
CDA463E 4.11
CDA680E 4.11
CDA683E 4.11
CDA684E 4.11
CDA685E 4.11
CDB516E 4.13
CDB525E 4.13
CDB540E 4.13
CDB625E 4.13
CDB640E 4.13
CDB663E 4.13
CDH240E 4.11
CDH263E 4.11
CDH440E 4.11
CDH463E 4.11
CDS240E 4.12
CDS263E 4.12
CDS440E 4.12
CEA225E 4.11
CEA240E 4.11
CEA263E 4.11
CEA425E 4.11
CEA440E 4.11
CEA463E 4.11
CFA225E 4.11
CFA240E 4.11
CFA263E 4.11
CFA425E 4.11
CFA440E 4.11
CFA463E 4.11
CFA580E 4.11
CFA680E 4.11
CFA684E 4.11
CFB625E 4.13
CFB640E 4.13
CFB663E 4.13
CFH240E 4.11
CFH263E 4.11
CFH440E 4.11
CFH463E 4.11
CFS240E 4.12
CFS263E 4.12
CFS440E 4.12
CGA440E 4.11
CLM30035 15.22
CLM300353 15.23
CLM300354 15.22
CLM300355 15.23
CLM300356 15.23
CLM3003561 15.23
CLM300357 15.23
CLM300359 15.23
CLM500653 15.23
CLM500654 15.22
CLM500655 15.23
CLM500656 15.23
CLM5006561 15.23
CLM500657 15.23
CLM500658 15.23

CLM500659 15.23
CLM650903 15.23
CLM650904 15.22
CLM650905 15.23
CLM650906 15.23
CLM6509061 15.23
CLM650907 15.23
CLM650908 15.23
CLM650909 15.23
CLM75125 15.22
CLM751253 15.23
CLM751254 15.22
CLM751255 15.23
CLM751256 15.23
CLM7512561 15.23
CLM7512562 15.23
CLM751257 15.23
CLM751258 15.23
CLM751259 15.23
CLMU50065 15.22
CLMU65090 15.22
COL40110SET19016 12.20
COL40110SET1ALU 12.20
CPA240E 4.11
CPA263E 4.11
CPA440E 4.11
CPA463E 4.11
CPA580E 4.11
CPA680E 4.11
CPA684E 4.11
CZ001 4.11
CZN005 4.12
CZN006 4.12
CZN008 4.13

D
DAC2459011 14.04
DAC2459016 14.04
DAC2809011 14.04
DAC2809016 14.04
DAC459011 14.04
DAC459016 14.04
DAC809011 14.04
DAC809016 14.04
DAF24520009016 14.05
DAF2452000ELN 14.05
DAF28020009016 14.05
DAF2802000ELN 14.05
DAF4520009016 14.05
DAF452000ELN 14.05
DAF8020009016 14.05
DAF802000ELN 14.05
DAFF20007035 14.05
DAFF20009011 14.05
DAFF220007035 14.05
DAFF220009011 14.05
DAP2456509016 14.06
DAP245650ELN 14.06
DAP2806509016 14.06
DAP280650ELN 14.06
DAP456509016 14.06
DAP45650ELN 14.06
DAP806509016 14.06
DAP80650ELN 14.06
DAS24527009016 14.04
DAS2452700ELN 14.04
DAS24530009016 14.04
DAS2453000ELN 14.04
DAS24533009016 14.04
DAS2453300ELN 14.04
DAS28025009016 14.04
DAS2802500ELN 14.04
DAS28028009016 14.04
DAS2802800ELN 14.04
DAS28031009016 14.04
DAS2803100ELN 14.04
DAS28034009016 14.04
DAS2803400ELN 14.04
DAS4527009016 14.04
DAS452700ELN 14.04
DAS4530009016 14.04
DAS453000ELN 14.04
DAS4533009016 14.04
DAS453300ELN 14.04
DAS8025009016 14.04
DAS802500ELN 14.04
DAS8028009016 14.04
DAS802800ELN 14.04
DAS8031009016 14.04
DAS803100ELN 14.04
DAS8034009016 14.04
DAS803400ELN 14.04

E
EC100 6.17
EC700 6.30
ECA180D 6.28
ECA180T 6.28
ECA300C 6.29
ECA310D 6.29
ECA380D 6.29
ECM140D 6.28
ECM180D 6.28
ECM180T 6.28
ECM300C 6.29
ECM310D 6.29
ECM380D 6.29
ECN140D 6.28
ECP140D 6.28
ECP180D 6.28
ECP180T 6.28
ECP300C 6.29
ECP310D 6.29
ECP380D 6.29
ECR140D 6.28
ECR180D 6.28
ECR180T 6.28
ECR300C 6.29
ECR310D 6.29
ECR380D 6.29
ED183 7.11
EE701 7.08
EE702 7.08
EE804A 7.15
EE805A 7.15
EE806 7.17
EE807 7.18
EE807 8.11
EE808 7.18
EE808 8.11
EE810 7.19
EE811 7.19
EE812 7.19
EE813 7.19
EE813 8.12
EE815 7.18
EE816 7.18
EE820 7.16
EE821 7.16
EE825 7.16
EE826 7.16
EE827 7.16
EE828 7.16
EE830 7.16
EE831 7.16
EE840 7.16
EE841 7.16
EE850 7.17
EE855 7.17
EE855 8.52
EE856 7.17
EE856 8.52
EE860 7.17
EE861 7.17
EE870 7.17
EE871 7.17
EE880 7.15
EE883 7.15
EE960 6.15
EEK005 7.18
EEK005 8.11
EEN002 7.08
EEN003 7.08
EEN003W 7.08
EEN003W 11.04
EEN100 7.08
EEN101 7.08
EG001 7.07
EG001 8.10
EG003G 7.07
EG003G 8.10
EG004 7.07
EG004 8.10
EG005 7.07
EG005 8.10
EG006 7.07
EG103D 7.07
EG103V 7.07
EGN003 7.06
EGN100 11.04
EGN100 7.06
EGN103 7.06
EGN200 7.06
EGN400 7.06
EH010 7.03
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EH011 7.03
EH110 7.03
EH111 7.03
EH171 7.03
EH191 7.03
EH209 7.03
EH210 7.03
EH710 7.03
EH711 7.03
EH770 7.03
EH771 7.03
EK072 8.40
EK400400 12.13
EK400400 12.15
EK400400 12.17
EK4004009016 12.21
EK4004039016 12.21
EK4004059016 12.21
EK4004069016 12.21
EK4004079016 12.21
EK40040829016 12.21
EK4004089016 12.21
EK510 7.12
EK520 7.12
EK529 7.12
EK530 7.12
EK560 7.12
EK570 7.12
EK723 8.40
EK724 8.40
EMN001 7.09
EMN005 7.09
EMS001B 7.09
EMS005B 7.09
EN145 6.08
EN145 6.08
EN146 6.08
EN146 6.08
EPN050 6.02
EPN051 6.02
EPN052 6.02
EPN053 6.02
EPN410 6.03
EPN501 6.02
EPN503 6.02
EPN510 6.02
EPN511 6.02
EPN513 6.02
EPN515 6.02
EPN518 6.02
EPN519 6.02
EPN520 6.02
EPN521 6.02
EPN524 6.02
EPN525 6.02
EPN526 6.02
EPN528 6.02
EPN540 6.02
EPN541 6.02
EPN546 6.02
EPN548 6.02
EPS410B 6.03
EPS450B 6.03
EPS450B 7.09
ERC218 6.08
ERC225 6.06
ERC226 6.06
ERC325 6.06
ERC418 6.08
ERC425 6.06
ERC426 6.06
ERC427 6.06
ERD216 6.08
ERD218 6.08
ERD225 6.06
ERD418 6.08
ERD425 6.06
ERL218 6.08
ERL418 6.08
ESC080 6.04
ESC080 6.05
ESC080 6.06
ESC080 6.07
ESC080 6.11
ESC125 6.04
ESC126 6.04
ESC225 6.04
ESC225S 6.05
ESC226 6.04
ESC227 6.04
ESC240 6.04
ESC240S 6.05
ESC263S 6.05

ESC325S 6.05
ESC340S 6.05
ESC363S 6.05
ESC425S 6.05
ESC426S 6.05
ESC427 6.04
ESC427S 6.05
ESC428 6.04
ESC428S 6.05
ESC440S 6.05
ESC441 6.04
ESC443 6.04
ESC463 6.04
ESC463S 6.05
ESC464 6.04
ESC465 6.04
ESC466 6.04
ESD225 6.04
ESD227 6.04
ESD263 6.04
ESD425 6.04
ESD426 6.04
ESD427 6.04
ESD463 6.04
ESD464 6.04
ETC225 6.07
ETC225S 6.07
ETC227 6.07
ETC325 6.07
ETC340 6.07
ETC425 6.07
ETC440 6.07
EV106 7.20
EV108 7.20
EVN002 7.20
EVN004 7.20
EVN011 7.20
EVN012 7.20
EZN001 7.10
EZN002 7.10
EZN003 7.10
EZN004 7.10
EZN005 7.10
EZN006 7.10

F
FB6011007030 15.10
FB6011009016 15.10
FB6011027030 15.19
FB6011027030 15.19
FB6011027035 15.19
FB6011027035 15.19
FB6011029010 15.19
FB6011029010 15.19
FB6011067030 15.11
FB6011069016 15.11
FB6013007030 15.10
FB6013009016 15.10
FB6013037030 15.11
FB6013039016 15.11
FB6013047030 15.11
FB6013049016 15.11
FB6013057030 15.11
FB6013059016 15.11
FB6013067030 15.11
FB6013069016 15.11
FB6013087030 15.11
FB6013089016 15.11
FB6015007030 15.10
FB6015009016 15.10
FB6015027030 15.19
FB6015027030 15.19
FB6015027035 15.19
FB6015027035 15.19
FB6015029010 15.19
FB6015029010 15.19
FB6019007030 15.10
FB6019009016 15.10
FB6019027030 15.19
FB6019027030 15.19
FB6019027035 15.19
FB6019027035 15.19
FB6019029010 15.19
FB6019029010 15.19
FB6023007030 15.10
FB6023009016 15.10
FB6023027030 15.19
FB6023027035 15.19
FB6023029010 15.19
FB80130070301 15.10
FB8013009016 15.10
FB8013037030 15.11

FB8013039016 15.11
FB8013047030 15.11
FB8013049016 15.11
FB8013057030 15.11
FB8013059016 15.11
FB8013067030 15.11
FB8013069016 15.11
FB9923007030 15.10
FB9923009016 15.10
FB9923037030 15.11
FB9923039016 15.11
FB9923047030 15.11
FB9923049016 15.11
FB9923057030 15.11
FB9923059016 15.11
FB9923067030 15.11
FB9923069016 15.11
FC011 2.40
FC012 2.40
FC013 2.40
FC015 2.40
FC016 2.40
FC111 2.40
FC112 2.40
FC113 2.40
FC115 2.40
FC116 2.40
FC118 2.40
FC119 2.40
FC121 2.42
FC122 2.42
FC122 2.42
FC123 2.42
FC123 2.42
FC125 2.42
FC126 2.42
FC192 2.43
FC193 2.43
FC211 2.40
FC212 2.40
FC213 2.40
FC215 2.40
FC216 2.40
FC218 2.40
FC219 2.40
FC230 2.42
FC310 2.41
FC311 2.41
FC312 2.41
FC313 2.41
FC314 2.41
FC315 2.41
FC316 2.41
FC317 2.41
FC318 2.41
FC319 2.41
FC330 2.41
FC331 2.41
FC332 2.41
FC333 2.41
FC334 2.41
FC335 2.41
FC336 2.41
FC337 2.41
FC338 2.41
FC339 2.41
FC340 2.41
FC341 2.41
FC342 2.41
FC343 2.41
FC344 2.41
FC345 2.41
FC346 2.41
FC347 2.41
FC348 2.41
FC349 2.41
FC350 2.41
FC415 2.40
FC416 2.40
FC419 2.43
FC425 2.40
FC426 2.40
FC429 2.43
FC445 2.40
FC446 2.40
FC455 2.40
FC456 2.40
FC664 2.43
FC664 2.71
FD00A1 1.12
FD00A3 1.13
FD00C1 1.12
FD00C4 1.12

FD00F1 1.13
FD00F2  1.13
FD00F3 1.13
FD00G1 1.13
FD00M1 1.15
FD00M3 1.15
FD00P1 1.12
FD00P2 1.12
FD00P4 1.13
FD00P5 1.15
FD00Q1 1.12
FD00Q1 3.02
FD00S0 1.12
FD00S1 1.12
FD00S4 1.12
FD00T1 1.14
FD00T2 1.14
FD22BN 1.10
FD22CN 1.10
FD22PN 1.12
FD22TN 1.12
FD32BN 1.10
FD32CN 1.10
FD32PN 1.12
FD32TN 1.12
FD42BMN 1.16
FD42BN 1.10
FD42CN 1.10
FD42PN 1.12
FD42TN 1.12
FD52BMN 1.16
FD52BN 1.10
FD52CN 1.10
FD52PN 1.12
FD52TN 1.12
FD62BN 1.10
FD62CN 1.10
FD62PN 1.12
FD62TN 1.12
FD72BN 1.10
FD72CN 1.10
FD72PN 1.12
FD72TN 1.12
FK17035 14.22
FK19005 14.22
FKB7035 14.22
FKB9005 14.22
FKH7035 14.22
FKH9005 14.22
FKS7035 14.22
FKS9005 14.22
FKWB000 14.22
FL102A 2.78
FL104A 2.78
FL105A 2.78
FL110A 2.78
FL112A 2.78
FL117A 2.78
FL118A 2.78
FL119A 2.78
FL120A 2.78
FL123A 2.78
FL124A 2.78
FL125A 2.78
FL126A 2.78
FL127A 2.78
FL128A 2.78
FL152A 2.78
FL154A 2.78
FL155A 2.78
FL160A 2.78
FL162A 2.78
FL167A 2.78
FL168A 2.78
FL169A 2.78
FL170A 2.78
FL173A 2.78
FL174A 2.78
FL175A 2.78
FL176A 2.78
FL177A 2.78
FL178A 2.78
FL204B 2.80
FL209B 2.80
FL213B 2.80
FL216B 2.80
FL221B 2.80
FL229B 2.80
FL254B 2.80
FL259B 2.80
FL263B 2.80
FL266B 2.80
FL271B 2.80
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FL279B 2.80
FL31S 2.20
FL32S 2.20
FL32SP 2.20
FL402A 2.81
FL404A 2.81
FL407A 2.81
FL408A 2.81
FL412A 2.81
FL413A 2.81
FL415A 2.81
FL416A 2.81
FL417A 2.81
FL450A 2.81
FL472A 2.81
FL473A 2.81
FL474A 2.81
FL475A 2.81
FL476A 2.81
FL477A 2.81
FL479A 2.81
FL480A 2.81
FL481A 2.81
FL492A 2.83
FL493A 2.83
FL494A 2.83
FL495A 2.83
FL496A 2.83
FL52S 2.20
FL52SP 2.20
FL53S 2.20
FL53SP 2.20
FL670A 2.79
FL70Z 2.83
FL711E 2.82
FL712E 2.82
FL713E 2.82
FL714E 2.82
FL715E 2.82
FL71Z 2.83
FL72S 2.20
FL72SP 2.20
FL73S 2.20
FL73S 2.23
FL73SP 2.20
FL80Z 2.79
FL81Z 2.80
FL85Z 2.79
FL863Z 2.21
FL863Z 2.80
FL871Z 2.83
FL874A 2.79
FL957A 2.78
FL958A 2.78
FL959A 2.78
FL95Z 2.79
FL960A 2.78
FL961A 2.78
FL962A 2.78
FL96Z 2.79
FL96Z 2.80
FL979A 2.82
FL97Z 2.80
FL980A 2.82
FL981A 2.82
FL982A 2.82
FL983A 2.82
FL994A 2.82
FL996A 2.82
FL997A 2.82
FL998A 2.82
FM108 2.48
FM109 2.48
FM201 2.48
FM202 2.48
FM203 2.48
FM205 2.48
FM206 2.48
FM208 2.48
FM209 2.48
FM308 2.48
FM309 2.48
FM401 2.49
FM402 2.49
FM403 2.49
FM405 2.49
FM406 2.49
FM408 2.49
FM409 2.49
FM428 2.49
FM429 2.49
FM450 2.48
FM518 2.50

FM519 2.50
FM531 2.50
FM532 2.50
FM533 2.50
FM535 2.50
FM536 2.50
FM538 2.50
FM539 2.50
FM541 2.50
FM542 2.50
FM543 2.50
FM545 2.50
FM546 2.50
FM548 2.50
FM549 2.50
FM558 2.50
FM559 2.50
FM568 2.50
FM569 2.50
FM630 2.49
FM635 2.49
FM640 2.43
FM640 2.49
FM653 2.49
FP21SN2 2.05
FP22SN2 2.05
FP23SN2 2.05
FP24SN2 2.05
FP25SN2 2.05
FP31QS 2.05
FP32QS 2.05
FP33QS 2.05
FP41QS 2.05
FP42QS 2.05
FP43QS 2.05
FP51QS  2.05
FP52QS 2.05
FP53QS 2.05
FP72QS 2.05
FP73QS 2.05
FP74QS 2.05
FP92QS 2.05
FP93QS 2.05
FP94QS 2.05
FR21H1 2.14
FR21S1 2.14
FR22H1 2.14
FR22L1 2.14
FR22S1 2.14
FR22U1 2.14
FR23H1 2.14
FR23L1 2.14
FR23S1 2.14
FR23U1 2.14
FR24H1 2.14
FR24L1 2.14
FR24S1 2.14
FR24U1 2.14
FR25H1 2.14
FR25L1 2.14
FR25S1 2.14
FR25U1 2.14
FR26H1 2.14
FR26L1 2.14
FR26S1 2.14
FR26U1 2.14
FR31S 2.12
FR32S 2.12
FR33S 2.12
FR34S 2.12
FR35S 2.12
FR41S 2.12
FR42S 2.12
FR43S 2.12
FR44S 2.12
FR45S 2.12
FR51S 2.12
FR52S 2.12
FR53S 2.12
FR54S 2.12
FR55S 2.12
FR61S 2.12
FR62S 2.12
FR63S 2.12
FR64S 2.12
FR65S 2.12
FR71S 2.12
FR72S 2.12
FR73S 2.12
FR74S 2.12
FR75S 2.12
FR81S 2.12
FR82S 2.12

FR83S 2.12
FR84S 2.12
FR85S 2.12
FR91S 2.13
FR92H 2.13
FR92S 2.13
FR93H 2.13
FR93S 2.13
FR94H 2.13
FR94S 2.13
FR95S 2.13
FU22BN 1.11
FU22CN 1.11
FU32BN 1.11
FU32CN 1.11
FU42BN 1.11
FU42CN 1.11
FU52BN 1.11
FU52CN 1.11
FU62BN 1.11
FU62CN 1.11
FU72BN 1.11
FU72CN 1.11
FZ06MB 1.07
FZ06MB 1.17
FZ102N 2.06
FZ103N 2.06
FZ104N 2.06
FZ106N 2.06
FZ164N 2.06
FZ402 2.18
FZ402 2.43
FZ404 2.18
FZ404 2.43
FZ406M 2.18
FZ407M 2.18
FZ408M 2.18
FZ417 2.18
FZ426 2.06
FZ427L 2.06
FZ427R 2.06
FZ435A 2.18
FZ441 2.71
FZ441N  2.06
FZ441S 2.07
FZ442 2.16
FZ442 2.71
FZ442N 2.06
FZ442S 2.07
FZ443 2.16
FZ443 2.71
FZ443N 2.06
FZ443S 2.07
FZ444 2.16
FZ444 2.71
FZ444N 2.06
FZ444S 2.07
FZ448 2.18
FZ449 2.42
FZ449 2.50
FZ449N 2.07
FZ450 2.42
FZ450 2.50
FZ450N 2.07
FZ451 2.42
FZ451 2.50
FZ451N 2.07
FZ452 2.42
FZ452 2.50
FZ452N 2.07
FZ453 2.42
FZ453 2.50
FZ453N 2.07
FZ454 2.07
FZ456 2.07
FZ460N 2.06
FZ468N 2.06
FZ502 2.21
FZ503 2.21
FZ506 2.16
FZ507 2.21
FZ508 2.21
FZ508 2.50
FZ508N 2.07
FZ515 2.50
FZ516 2.50
FZ517 2.50
FZ519 2.16
FZ520 2.16
FZ526 2.21
FZ527 2.21
FZ537 2.16
FZ596 2.07

FZ597 2.42
FZ597 2.50
FZ597N 2.07
FZ598N  2.07
FZ612N 2.06
FZ613N 2.06
FZ614N 2.06
FZ622N 2.06
FZ623N 2.06
FZ624N 2.06
FZ631A 2.15
FZ632A 2.15
FZ633A 2.15
FZ634A 2.15
FZ635A 2.15
FZ636A 2.15
FZ641A 2.15
FZ642A 2.15
FZ643A 2.15
FZ644A 2.15
FZ645A 2.15
FZ646A 2.15
FZ651A 2.15
FZ652A 2.15
FZ653A 2.15
FZ654A 2.15
FZ655A 2.15
FZ656A 2.15
FZ661A 2.15
FZ662A 2.15
FZ663A 2.15
FZ664A 2.15
FZ665A 2.15
FZ666A 2.15
FZ707 2.06
FZ710 2.19
FZ714 2.07
FZ714 2.15
FZ721A 2.16
FZ721B 2.16
FZ737B 2.07
FZ737S 2.07
FZ739A 2.17
FZ739B 2.17
FZ739C 2.17
FZ771A 2.16
FZ772A 2.16
FZ773A 2.16
FZ774A 2.16
FZ775A 2.16
FZ776A 2.16
FZ7801 2.15
FZ7811 2.15
FZ7821 2.15
FZ792N 2.07
FZ794 1.14
FZ794 2.06
FZ794 2.19
FZ794 2.71
FZ795 2.21
FZ795D 2.42
FZ795D 2.50
FZ795D 2.71
FZ800B 2.19
FZ800D 2.19
FZ801 2.21
FZ801A 2.15
FZ801B 2.15
FZ818 2.19
FZ829 2.17
FZ831 2.17
FZ8441 2.15
FZ8451 2.15
FZ8461 2.15
FZ850 2.50
FZ850S 2.06
FZ913 1.07

G
G1612 13.30
G1720 15.09
G1720 15.15
G2401 13.31
G2745 13.35
G2745 14.09
G2850 13.33
G2850 14.08
G2860 13.33
G2860 14.08
G2870 13.33
G2870 14.08
G3155 13.34
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G3155 14.10
G3160 14.25
G33749016 13.35
G3374LAN 13.35
G33759016 14.09
G3375LAN 14.09
G4703 13.34
G4703 14.10
G4703 14.15
G4713 13.34
G4713 14.10
G4713 14.15
G4721 14.15
G4731 14.15
G4733 13.35
G4741 14.15
G4743 13.35
G4751 14.15
G4753 13.35
G4761 14.15
G4773 14.15
G4796 13.35
G4797 13.35
G4798 13.35
G7059 14.17
G71117021 14.20
G71117035 14.20
G71227021 14.21
G71227035 14.21
G71237021 14.21
G71237035 14.21
G71267021 14.21
G71267035 14.21
G71407021 14.22
G71407035 14.22
G71417021 14.20
G71417035 14.20
G7150 14.15
G7343LAN 14.17
G7345LAN 14.17
GB080209011 13.34
GB080209016 13.34
GB080209016 14.10
GB08020LAN 13.34
GB08020LAN 14.10
GBA4529016 13.12
GBA452ALU 13.12
GBA5005019016 13.12
GBA500501ALU 13.12
GBA5008519016 13.12
GBA500851ALU 13.12
GBA5013119016 13.12
GBA501311ALU 13.12
GBA5016119016 13.12
GBA501611ALU 13.12
GBA50X9 13.13
GBD5005009011 13.08
GBD5005009016 13.08
GBD5005069011 13.09
GBD5005069016 13.09
GBD5005069016 13.13
GBD500506ALU 13.13
GBD5008509011 13.08
GBD5008509016 13.08
GBD5008539011 13.09
GBD5008539016 13.09
GBD5008539016 13.13
GBD500853ALU 13.13
GBD5008549011 13.08
GBD5008549016 13.08
GBD5008549016 13.13
GBD500854ALU 13.13
GBD5008559011 13.09
GBD5008559016 13.09
GBD5008559016 13.13
GBD500855ALU 13.13
GBD5008569011 13.09
GBD5008569016 13.09
GBD5008569016 13.13
GBD500856ALU 13.13
GBD5008589011 13.09
GBD5008589016 13.09
GBD500859 13.09
GBD5010009016 13.10
GBD5010039016 13.11
GBD5010049016 13.10
GBD501004E9016 13.11
GBD501004J9016 13.11
GBD5010059016 13.11
GBD5010069016 13.11
GBD5010089016 13.11
GBD501009 13.11
GBD5013109011 13.08

GBD5013109016 13.08
GBD5013139011 13.09
GBD5013139016 13.09
GBD5013139016 13.13
GBD501313ALU 13.13
GBD5013149011 13.08
GBD5013149016 13.08
GBD5013149016 13.13
GBD501314ALU 13.13
GBD501314E9016 13.09
GBD501314J9016 13.09
GBD5013159011 13.09
GBD5013159016 13.09
GBD5013159016 13.13
GBD501315ALU 13.13
GBD5013169011 13.09
GBD5013169016 13.09
GBD5013169016 13.13
GBD501316ALU 13.13
GBD5013189011 13.09
GBD5013189016 13.09
GBD501319 13.09
GBD501319 13.09
GBD5016109011 13.08
GBD5016109016 13.08
GBD5016139011 13.09
GBD5016139016 13.09
GBD5016139016 13.13
GBD501613ALU 13.13
GBD5016149011 13.08
GBD5016149016 13.08
GBD5016149016 13.13
GBD501614ALU 13.13
GBD501614E9016 13.09
GBD501614J9016 13.09
GBD5016159011 13.09
GBD5016159016 13.09
GBD5016159016 13.13
GBD501615ALU 13.13
GBD5016169011 13.09
GBD5016169016 13.09
GBD5016169016 13.13
GBD501616ALU 13.13
GBD5016189011 13.09
GBD5016189016 13.09
GBD501619 13.09
GBD501619 13.09
GBD5019009016 13.10
GBD5019039016 13.11
GBD5019049016 13.10
GBD501904E9016 13.11
GBD5019059016 13.11
GBD5019069016 13.11
GBD5019089016 13.11
GBD501909 13.11
GBD50P 13.08
GBD50P 13.10
GBD50P 13.13
GBDCLIP9011 13.09
GBDCLIP9016 13.09
GBDCLIP9016 13.11
GBDCLIP9016 13.13
GBDCLIPALU 13.13
GBM5050 14.47
GBMAR5045 14.47
GD102E 1.24
GD104E 1.24
GD106E 1.24
GD108E 1.24
GD110E 1.24
GD113U 1.18
GD213U 1.18
GD313U 1.18
GD413U 1.18
GE20113020 13.34
GE20113020 14.10
GE20119016 13.34
GE20119016 14.10
GKWAD03006 14.15
GKWAD03015 14.15
GKWAD03025 14.15
GKWAD03050 14.15
GKWAD13006 14.15
GKWAD13015 14.15
GKWAD13025 14.15
GKWAD13050 14.15
GLT1511 13.34
GLT1511 14.10
GP102P 1.24
GP102T 1.24
GP104P 1.24
GP104T 1.24
GP106P 1.24

GP106T 1.24
GP108P 1.24
GP108T 1.24
GP110P 1.24
GP110T 1.24
GP113P 1.19
GP113T 1.19
GP213P 1.19
GP213T 1.19
GP313P 1.19
GP313T 1.19
GP413P 1.19
GP413T 1.19
GR0800A9011 13.35
GR0800A9016 13.35
GR0800A9016 14.11
GR0800ALAN 13.35
GR0800ALAN 14.11
GT4519011 13.32
GT4519011 14.07
GT4519016 13.32
GT4519016 14.07
GT451ALU 13.32
GT451ALU 14.07
GT4529011 13.32
GT4529011 14.07
GT4529016 13.32
GT4529016 14.07
GT452ALU 13.32
GT452ALU 14.07
GT4539011 13.32
GT4539011 14.07
GT4539016 13.32
GT4539016 14.07
GT453ALU 13.32
GT453ALU 14.07
GTVR300 14.48
GTVR400 14.48
GV0809011 13.34
GV0809016 13.34
GV0809016 14.10
GV080LAN 13.34
GV080LAN 14.10
GZ06A 1.19
GZ30A 1.19
GZ30A 3.02
GZ31A 1.19
GZ35A 1.19
GZUAE2A9011 13.35
GZUAE2A9016 13.35
GZUAE2A9016 14.11
GZUAE2ALAN 13.35
GZUAE2ALAN 14.11

H
HA351 5.31
HA352 5.31
HA354 5.31
HA357 5.31
HA358 5.31
HA360 5.31
HA362 5.31
HA364 5.31
HA451 5.31
HA452 5.31
HA454 5.31
HA457 5.31
HA458 5.31
HA460 5.31
HA462 5.31
HA464 5.31
HA70252 16.05
HA70252 16.05
HA70252 16.05
HA70252K 16.05
HA70402 16.05
HA70402 16.05
HA70402 16.05
HA70402K 16.05
HA70602 16.05
HA70602 16.05
HA70602 16.05
HA70602 16.05
HA70802 16.05
HA70802 16.05
HA70802 16.05
HA70802 16.05
HA71002 16.05
HA71002 16.05
HA71002 16.05
HA71002 16.05
HA71202 16.05

HA71202 16.05
HA725025 16.05
HA725040 16.05
HA740025 16.05
HA740040 16.05
HA740060 16.05
HA740080 16.05
HA740100 16.05
HA760025 16.05
HA760040 16.05
HA760060 16.05
HA760080 16.05
HA760100 16.05
HA760120 16.05
HAB404 5.30
HAB406 5.30
HAC408 5.30
HAE410 5.30
HAE412 5.30
HAE416 5.30
HBA125H 5.05
HBA126H 5.05
HBA127H 5.05
HBA128H 5.05
HBA160H 5.05
HBA161H 5.05
HBT160H 5.12
HBT250H 5.12
HBW400H 5.16
HBW630H 5.16
HCA125H 5.04
HCA126H 5.04
HCA160H 5.04
HCA161H 5.04
HCE800H 5.22
HCE801H 5.22
HCE970H 5.22
HCE971H 5.22
HCF980H 5.25
HCF981H 5.25
HCF990H 5.25
HCF991H 5.25
HCT250AR 5.12
HCT251AR 5.12
HCW400AR 5.16
HCW401AR 5.16
HCW630AR 5.16
HCW631AR 5.16
HEE800H 5.22
HEE801H 5.22
HEE970H 5.22
HEE971H 5.22
HEF980H 5.25
HEF981H 5.25
HEF990H 5.25
HEF991H 5.25
HEW250JR 5.17
HEW250NR 5.17
HEW251JR 5.17
HEW251NR 5.17
HEW400JR 5.17
HEW400NR 5.17
HEW401JR 5.17
HEW401NR 5.17
HEW630JR 5.17
HEW630NR 5.17
HEW631JR 5.17
HEW631NR 5.17
HFD316 5.36
HFD325 5.36
HFD340 5.36
HFD363 5.36
HFD416 5.36
HFD425 5.36
HFD440 5.36
HFD463 5.36
HHA025H 5.04
HHA026H 5.04
HHA040H 5.04
HHA041H 5.04
HHA063H 5.04
HHA064H 5.04
HHA080H 5.04
HHA081H 5.04
HHA100H 5.04
HHA101H 5.04
HHA125H 5.04
HHA126H 5.04
HHA160H 5.04
HHA161H 5.04
HI405R 5.32
HI406R 5.32
HI451 5.33
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HI452 5.33
HI454 5.33
HI456 5.33
HI458 5.33
HI460 5.33
HI462 5.33
HI464 5.33
HIC406A 5.34
HIC408A 5.34
HIC410A 5.34
HIC412A 5.34
HIC412G 5.35
HIC416A 5.34
HIC416G 5.35
HIC425G 5.35
HIC440G 5.35
HIC463G 5.35
HIC480G 5.35
HIM402 5.32
HIM404 5.32
HIM406 5.32
HIM408 5.32
HMC180 4.09
HMC190 4.09
HMC199 4.09
HMC280 4.09
HMC290 4.09
HMC299 4.09
HMC380 4.09
HMC390 4.09
HMC399 4.09
HMC480 4.09
HMC490 4.09
HMC499 4.09
HMD180 4.09
HMD190 4.09
HMD199 4.09
HMD280 4.09
HMD290 4.09
HMD299 4.09
HMD380 4.09
HMD390 4.09
HMD399 4.09
HMD480 4.09
HMD490 4.09
HMD499 4.09
HMJ250DR 5.16
HMJ251DR 5.16
HMJ320DR 5.16
HMJ321DR 5.16
HMJ400DR 5.16
HMJ401DR 5.16
HMJ630DE 5.16
HMJ631DE 5.16
HMK180 4.10
HMK190 4.10
HMK199 4.10
HMK280 4.10
HMK290 4.10
HMK299 4.10
HMK380 4.10
HMK390 4.10
HMK399 4.10
HMK480 4.10
HMK490 4.10
HMK499 4.10
HMS040JC 5.08
HMS040NC 5.08
HMS041JC 5.08
HMS041NC 5.08
HMS100JC 5.08
HMS100NC 5.08
HMS101JC 5.08
HMS101NC 5.08
HMS160JC 5.08
HMS160NC 5.08
HMS161JC 5.08
HMS161NC 5.08
HMT040JR 5.12
HMT040NR 5.12
HMT041JR 5.12
HMT041NR 5.12
HMT100DR 5.12
HMT100JR 5.12
HMT100NR 5.12
HMT101DR 5.12
HMT101JR 5.12
HMT101NR 5.12
HMT125DR 5.12
HMT126DR 5.12
HMT160DR 5.12
HMT160JR 5.12
HMT160NR 5.12

HMT161DR 5.12
HMT161JR 5.12
HMT161NR 5.12
HMT200DR 5.12
HMT201DR 5.12
HMT250DR 5.12
HMT250JR 5.12
HMT250NR 5.12
HMT251DR 5.12
HMT251JR 5.12
HMT251NR 5.12
HMW250JR 5.17
HMW250NR 5.17
HMW251JR 5.17
HMW251NR 5.17
HMW400JR 5.17
HMW400NR 5.17
HMW401JR 5.17
HMW401NR 5.17
HMW630JR 5.17
HMW630NR 5.17
HMW631JR 5.17
HMW631NR 5.17
HMX110 4.10
HMX116 4.10
HMX120 4.10
HMX125 4.10
HMX132 4.10
HMX140 4.10
HMX150 4.10
HMX163 4.10
HMX210 4.10
HMX216 4.10
HMX220 4.10
HMX225 4.10
HMX232 4.10
HMX240 4.10
HMX250 4.10
HMX263 4.10
HMX310 4.10
HMX316 4.10
HMX320 4.10
HMX325 4.10
HMX332 4.10
HMX340 4.10
HMX350 4.10
HMX363 4.10
HMX410 4.10
HMX416 4.10
HMX420 4.10
HMX425 4.10
HMX432 4.10
HMX440 4.10
HMX450 4.10
HMX463 4.10
HNA025H 5.04
HNA026H 5.04
HNA040H 5.04
HNA041H 5.04
HNA063H 5.04
HNA064H 5.04
HNA080H 5.04
HNA081H 5.04
HNA100H 5.04
HNA101H 5.04
HNA125H 5.04
HNA126H 5.04
HNA160H 5.04
HNA161H 5.04
HNE800H 5.22
HNE801H 5.22
HNE970H 5.22
HNE971H 5.22
HNF980H 5.25
HNF981H 5.25
HNF990H 5.25
HNF991H 5.25
HR500 5.28
HR502 5.28
HR510 5.28
HR520 5.28
HR525 5.28
HR534 5.28
HR700 5.29
HR701 5.29
HR702 5.29
HR703 5.29
HR704 5.29
HR705 5.29
HR830 5.29
HR831 5.29
HR832 5.29
HTC100H 5.21

HTC130H 5.21
HTC140H 5.21
HTC150H 5.21
HTC310H 5.21
HTC330H 5.21
HTC340H 5.21
HTC350H 5.21
HTC360H 5.21
HTC370H 5.21
HTD210H 5.21
HTG411H 6.36
HTG445H 6.37
HTG450H 6.36
HTG457H 6.36
HTG460H 6.36
HTG465H 6.37
HTG467H 6.36
HTG471H 6.37
HTG472H 6.37
HTG474H 6.37
HTG480H 6.37
HTG481H 6.37
HTG482H 6.37
HTG484H 6.37
HTG485H  6.37
HTG911H 5.21
HTG911H 6.36
HTP610H 5.21
HXA001H 5.06
HXA001H 5.09
HXA001H 5.13
HXA001H 5.18
HXA002H 5.06
HXA002H 5.09
HXA002H 5.13
HXA002H 5.18
HXA003H 5.06
HXA003H 5.09
HXA003H 5.13
HXA003H 5.18
HXA004H 5.06
HXA004H 5.09
HXA004H 5.13
HXA004H 5.18
HXA005H 5.06
HXA005H 5.09
HXA005H 5.13
HXA005H 5.18
HXA011H 5.06
HXA011H 5.09
HXA011H 5.13
HXA011H 5.18
HXA013H 5.06
HXA013H 5.09
HXA013H 5.13
HXA013H 5.18
HXA014H 5.06
HXA014H 5.09
HXA014H 5.13
HXA014H 5.18
HXA015H 5.06
HXA015H 5.09
HXA015H 5.13
HXA015H 5.18
HXA021H 5.06
HXA021H 5.09
HXA021H 5.13
HXA021H 5.18
HXA024H 5.06
HXA024H 5.09
HXA024H 5.13
HXA024H 5.18
HXA030H 5.07
HXA031H 5.07
HXA039H 5.07
HXA039H 5.11
HXA039H 5.15
HXA039H 5.20
HXA051H 5.06
HXA051H 5.09
HXA051H 5.13
HXA051H 5.18
HXA053H 5.06
HXA053H 5.09
HXA053H 5.13
HXA053H 5.18
HXA054H 5.06
HXA054H 5.09
HXA054H 5.13
HXA054H 5.18
HXA055H 5.06
HXA055H 5.09
HXA055H 5.13

HXA055H 5.18
HXC001H 5.23
HXC001H 5.26
HXC002H 5.23
HXC002H 5.26
HXC003H 5.23
HXC003H 5.26
HXC004H 5.23
HXC004H 5.26
HXC005H 5.23
HXC005H 5.26
HXC021H 5.23
HXC021H 5.26
HXC024H 5.23
HXC024H 5.26
HXD039H 5.24
HXD039H 5.24
HXE011H 5.23
HXE011H 5.26
HXE013H 5.23
HXE013H 5.26
HXE014H 5.23
HXE014H 5.26
HXE015H 5.23
HXE015H 5.26
HXE030H 5.24
HXE031H 5.24
HXE040H 5.24
HXE042H 5.24
HXE051H 5.23
HXE053H 5.23
HXE054H 5.23
HXE055H 5.23
HXE065H 5.24
HXF030H 5.27
HXF031H 5.27
HXF039H 5.27
HXF040H 5.27
HXF042H 5.27
HXF051H 5.26
HXF053H 5.26
HXF054H 5.26
HXF055H 5.26
HXS030H 5.11
HXS031H 5.11
HXS121H 5.21
HXT030H 5.15
HXT031H 5.15
HXT040H 5.15
HXT042H 5.15
HXW030H 5.20
HXW031H 5.20
HXW040H 5.20
HXW041H 5.20
HXW042H 5.20
HYA013H 5.07
HYA014H 5.07
HYA015H 5.07
HYA019H 5.07
HYA019H 5.07
HYA021H 5.07
HYA022H 5.07
HYA023H 5.07
HYA024H 5.07
HYA035H 5.06
HYA035H 5.09
HYA035H 5.13
HYA035H 5.18
HYA036H 2.30
HYB010H 5.14
HYB011H 5.14
HYB012H 5.14
HYB019H 5.07
HYB031H 5.14
HYB032H 5.14
HYD031H 5.19
HYD032H 5.19
HYD033H 5.19
HYD034H 5.19
HYE021H 5.24
HYE022H 5.24
HYE025H 5.24
HYE026H 5.24
HYE031H 5.24
HYE032H 5.24
HYE033H 5.24
HYE034H 5.24
HYS001H 5.10
HYS002H 5.10
HYS005H 5.10
HYS006H 5.10
HYS013H 5.10
HYS014H 5.10
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HYS015H 5.10
HYS019H 5.10
HYS021H 5.10
HYS022H 5.10
HYS023H 5.10
HYS024H 5.10
HYS025H 5.10
HYS026H 5.10
HYS033H 5.11
HYS050H 5.10
HYS051H 5.10
HYS052H 5.10
HYS053H 5.10
HYS131H 5.10
HYS132H 5.10
HYT001H 5.14
HYT002H 5.14
HYT005H 5.14
HYT006H 5.14
HYT007H 5.14
HYT008H 5.14
HYT019H 5.10
HYT019H 5.14
HYT021H 5.14
HYT022H 5.14
HYT023H 5.14
HYT024H 5.14
HYT025H 5.14
HYT026H 5.14
HYT033H 5.15
HYT050H 5.14
HYT051H 5.14
HYT052H 5.14
HYT053H 5.14
HYW001H 5.19
HYW002H 5.19
HYW007H 5.19
HYW008H 5.19
HYW013H 5.19
HYW013H 5.19
HYW014H 5.19
HYW015H 5.19
HYW019H 5.19
HYW021H 5.19
HYW022H 5.19
HYW023H 5.19
HYW024H 5.19
HYW025H 5.19
HYW026H 5.19
HYW050H 5.19
HYW051H 5.19
HYW052H 5.19
HYW053H 5.19
HZ023 5.31
HZ033 5.31
HZ034 5.31
HZ035 5.31
HZ036 5.31
HZ037 5.31
HZ043 5.31
HZ044 5.31
HZ045 5.31
HZ046 5.31
HZ047 5.31
HZ156 5.33
HZ156 5.35
HZ156R 5.32
HZ157 5.33
HZ157 5.35
HZ158 5.33
HZ158 5.35
HZ159 5.33
HZ159 5.35
HZ160 5.33
HZ160R 5.32
HZ162 5.33
HZ162 5.35
HZ163 5.33
HZ164 5.33
HZC002 5.31
HZC002 5.36
HZC003 5.31
HZC003 5.36
HZC010 5.30
HZC014 5.30
HZC016 5.32
HZC101 5.31
HZC101 5.33
HZC101 5.36
HZC102 5.31
HZC102 5.33
HZC102 5.36
HZC103 5.32

HZC104 5.32
HZC105 5.31
HZC105 5.33
HZC106 5.31
HZC106 5.33
HZC112 5.30
HZC112 5.32
HZC113 5.30
HZC113 5.32
HZC115 5.30
HZC116 5.30
HZC201 5.31
HZC202 5.31
HZC202 5.33
HZC202 5.35
HZC203 5.31
HZC204 5.31
HZC204 5.33
HZC204 5.35
HZC205 5.31
HZC206 5.31
HZC206 5.33
HZC206 5.35
HZC212 5.30
HZC212 5.32
HZC214 5.30
HZC214 5.32
HZC218 5.30
HZC218 5.34
HZC311 5.30
HZC311 5.32
HZC707 5.32
HZC709 5.32
HZF102 5.36
HZF104 5.36
HZF202 5.36
HZF203 5.36
HZF204 5.36
HZF205 5.36
HZF206 5.36
HZF207 5.36
HZF301 5.36
HZF302 5.36
HZF601 5.36
HZF602 5.36
HZF603 5.36
HZF604 5.36
HZI002 5.33
HZI004 5.32
HZI006 5.33
HZI201 5.33
HZI201 5.35
HZI202 5.33
HZI202 5.35
HZI203 5.33
HZI203 5.35
HZI204 5.33
HZI204 5.35
HZI205 5.33
HZI210 5.34
HZI300 5.34
HZI400 5.34
HZI401 5.34
HZI410 5.35
HZI411 5.35
HZI412 5.35
HZI413 5.35
HZI414 5.35

J
JC113 1.22
JE001 2.30
JE001 2.70
JE003 2.30
JE003 2.70
JE003 2.83
JK113B13 1.22
JK113B20 1.22
JK113B26 1.22
JK218B13 1.22
JK218B20 1.22
JP002 1.13
JP002 2.30
JP003 2.30
JP014 1.19
JP015 1.05
JP024 2.70
JZ016 2.31
JZ101 1.22
JZ102 1.22
JZ103 1.22
JZ105 1.22

JZ131 1.23
JZ132 1.23
JZ181 1.23
JZ182 1.23

K
K140 3.03
K142 3.03
K143 3.03
K144 3.03
K145 3.03
K148 3.03
K151 3.03
K156 3.03
K158 2.83
K158 3.03
K159 2.32
K159 2.83
K159 3.03
K160F 2.32
K160F 3.03
K162F 2.32
K162F 3.03
K96A 2.32
K96A 2.70
K96C 2.32
K96C 2.70
K96F 2.32
K96F 2.70
K96H 2.70
K96M 2.32
K96M 2.70
KB163A 4.23
KB180B 4.23
KB263A 4.23
KB263C 4.23
KB280B 4.23
KB363A 4.23
KB363C 4.23
KB380B 4.23
KB463A 4.23
KB463C 4.23
KB480B 4.23
KC125 4.23
KC125N 4.23
KC150 4.23
KC150N 4.23
KC225 4.23
KC250 4.23
KC325 4.23
KC350 4.23
KC425 4.23
KC450 4.23
KD302M 4.25
KD303M 4.25
KD304M 4.25
KDE04057011 14.46
KDE04059005 14.46
KDE04087011 14.46
KDE04089005 14.46
KDN163A 4.22
KDN180B 4.22
KDN263A 4.22
KDN263B 4.22
KDN263G 4.22
KDN280B 4.22
KDN363A 4.22
KDN363B 4.22
KDN363G 4.22
KDN380B 4.22
KDN450E 4.22
KDN451E 4.22
KDN463A 4.22
KDN463B 4.22
KDN480B 4.22
KDQ08057011 14.46
KDQ08059005 14.46
KDQ08127011 14.46
KDQ08129005 14.46
KF30M 4.25
KF81A 4.23
KF82A 4.23
KF83A 4.23
KJ01A 3.04
KJ02AN 3.05
KJ02B 3.05
KJ02CN 3.05
KJ02DN 3.05
KJ02E 3.05
KJ03A 2.65
KJ03B 2.65
KJ07NB 3.04

KJ100A 3.04
KJ125B 3.04
KJ12NB 3.04
KJ15NB 3.04
KJ160A 3.04
KM07EF 3.03
KM07NF 3.03
KM12EF 3.03
KM12NF 3.03
KN00A 3.02
KN06E 1.31
KN06E 3.02
KN06N 3.02
KN06P 3.02
KN10E 1.31
KN10E 3.02
KN10N 3.02
KN10P 3.02
KN14E 1.31
KN14E 3.02
KN14N 3.02
KN14P 3.02
KN18E 1.31
KN18E 3.02
KN18N 3.02
KN18P 3.02
KN22E 1.31
KN22E 3.02
KN22N 3.02
KN22P 3.02
KN26E 1.31
KN26E 3.02
KN26N 3.02
KN26P 3.02
KN99E 1.31
KN99E 3.02
KN99M 3.02
KN99N 3.02
KN99P 3.02
KR15P 3.06
KR95P 3.06
KS70A 2.32
KS72B 2.32
KS72B 2.64
KS72C 2.32
KS72C 2.64
KWB01 3.06
KWB02 3.06
KWB03 3.07
KWE01B 3.06
KWE01G 3.06
KWE01GR 3.06
KWE02B 3.06
KWE02G 3.06
KWE05B 3.06
KWE05G 3.06
KWE06B 3.06
KWE06G 3.06
KWE09B 3.07
KWE09G 3.07
KWE09GR 3.07
KWE11B 3.07
KWE11G 3.07
KWE11GR 3.07
KWE13B 3.07
KWE13G 3.07
KWE13GR 3.07
KWE18B 3.07
KWE18G 3.07
KWE18GR 3.07
KWE20G 3.07
KWE21G 3.06
KWE25G 3.06
KWE26G 3.06
KWJ02B10 3.08
KWJ02B2 3.08
KWJ02B3 3.08
KWJ02B4 3.08
KWJ02B5 3.08
KWJ02D10 3.08
KWJ02D2 3.08
KWJ02D3 3.08
KWJ02D4 3.08
KWJ02D5 3.08
KWJ04B10 3.08
KWJ04B2 3.08
KWJ04B3 3.08
KWJ04B4 3.08
KWJ04B5 3.08
KWJ04D10 3.08
KWJ04D2 3.08
KWJ06B10 3.08
KWJ06B2 3.08
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KWJ06B3 3.08
KWJ06B4 3.08
KWJ06B5 3.08
KWJ06D2 3.08
KWJ10B10 3.08
KWJ10B2 3.08
KWJ10B3 3.08
KWJ10D2 3.08
KWJ150C2 3.08
KWJ150C3 3.08
KWJ16A10 3.08
KWJ16A2 3.08
KWJ16A3 3.08
KWJ16D2 3.08
KWJ35A10 3.08
KWJ35A2 3.08
KWJ35A3 3.08
KWJ70C2 3.08
KWJ70C3 3.08
KWL001 3.08
KWL002 3.08
KWL003 3.08
KWL004 3.08
KXA02E 3.06
KXA02E 3.09
KXA02LH 3.06
KXA02LH 3.09
KXA02LX 3.06
KXA02LX 3.09
KXA02NH 3.06
KXA02NH 3.09
KXA04I2 3.06
KXA04I2 3.09
KXA04I4 3.06
KXA04I4 3.09
KXA04I6 3.06
KXA04I6 3.09
KXA04LH 3.06
KXA04LH 3.09
KXA04LX 3.09
KXA04LX  3.06
KXA04NH 3.06
KXA04NH 3.09
KXA06LH 3.06
KXA06LH 3.09
KXA06NH 3.06
KXA06NH 3.09
KXA10LH 3.06
KXA10LH 3.09
KXA10NH 3.06
KXA10NH 3.09
KXA16LH 3.06
KXA16LH 3.09
KXA16NH 3.06
KXA16NH 3.09
KXB04E 3.09
KXB04E   3.06
KXB04EX 3.06
KXB06E 3.09
KXB06E   3.06
KXB10E 3.09
KXB10E   3.06
KXB150LH 3.06
KXB150LH 3.09
KXB150NH 3.09
KXB150NH  3.06
KXB16E 3.09
KXB16E   3.06
KXB35E 3.09
KXB35E   3.06
KXB35LH 3.06
KXB35LH 3.09
KXB35NH 3.06
KXB35NH 3.09
KXB70E 3.09
KXB70E   3.06
KXB70LH 3.06
KXB70LH 3.09
KXB70NH 3.06
KXB70NH 3.09
KYA02E 3.07
KYA02E 3.09
KYA02E3 3.07
KYA02E3 3.09
KYA02E4 3.07
KYA02E4 3.09
KYA02I2 3.07
KYA02I2 3.09
KYA02I4 3.07
KYA02I4 3.09
KYA02I5 3.07
KYA02I5 3.09
KYA02LH 3.07

KYA02LH 3.09
KYA02LH3 3.07
KYA02LH3 3.09
KYA02LH4 3.07
KYA02LH4 3.09
KYA02NH 3.07
KYA02NH 3.09
KYA02NH3 3.07
KYA02NH3 3.09
KYA02NH4 3.07
KYA02NH4 3.09
KYA04E 3.07
KYA04E 3.09
KYA04E3 3.07
KYA04E3 3.09
KYA04E4 3.07
KYA04E4 3.09
KYA04LH 3.07
KYA04LH 3.09
KYA04LH3 3.07
KYA04LH3 3.09
KYA04LH4 3.07
KYA04LH4 3.09
KYA04NH 3.07
KYA04NH 3.09
KYA04NH3 3.07
KYA04NH3 3.09
KYA04NH4 3.07
KYA04NH4 3.09
KYB10E 3.07
KYB10E 3.09
KYB10LH 3.07
KYB10LH 3.09
KYB10NH 3.07
KYB10NH 3.09
KYB16E 3.07
KYB16E 3.09
KYB16LH 3.07
KYB16LH 3.09
KYB16NH 3.07
KYB16NH 3.09
KZ001 2.65
KZ002 2.65
KZ004 2.65
KZ005 2.65
KZ007 2.65
KZ012 3.03
KZ013 2.83
KZ013 3.03
KZ014 3.03
KZ022 4.23
KZ023A 4.23
KZ024 4.23
KZ051 2.65
KZ052 2.65
KZ058 4.25
KZ059 4.22
KZ059 4.23
KZ060 3.03
KZ074 2.65
KZ075 2.65
KZN021 4.22
KZN023 4.22
KZN024 4.22

L
L1840 14.04
L2212 16.06
L2222 16.06
L2232 16.06
L22357030 15.19
L22357035 15.19
L22359010 15.19
L22367030 15.19
L22367035 15.19
L22369010 15.19
L22397030 15.19
L22397035 15.19
L22399010 15.19
L2242 16.06
L23207030 15.19
L23207035 15.19
L23209010 15.19
L4180VERZ 15.25
L4180VERZ 15.25
L4180VERZ 15.25
L4180VERZ 15.25
L4180VERZ 15.25
L4181GNGE 13.24
L4181GNGE 13.31
L4181GNGE 14.36
L4182GNGE 13.24

L4182GNGE 13.31
L4182GNGE 14.36
L4183GNGE 13.24
L4183GNGE 13.31
L4183GNGE 14.36
L4187CHRO 13.24
L4187CHRO 13.31
L4253BCHR 13.24
L4253BCHR 13.31
L4770 14.04
L4770 14.05
L4770 14.06
L5067 16.07
L5085 16.07
L5106 14.22
L5123 16.07
L5262GRAU 16.07
L5263ROT 16.07
L5264SCHW 16.07
L5412 13.23
L5561 12.05
L5561 15.20
L5561 16.07
L5562 12.05
L5562 15.20
L5802 13.24
L6477VERZ 13.24
L65329016 13.23
L6532ELN 13.23
L65339016 13.23
L6533ELN 13.23
L65349016 13.23
L6534ELN 13.23
L80349016 13.23
L8034ELN 13.23
L8081ELN 13.23
L8082ELN 13.23
L8085ELN 13.23
LAR02KK9005 14.21
LAR02KR9005 14.23
LAR02MKS 14.23
LB026 4.21
LED06WEISS 12.20
LEDTR030 12.20
LEDTR100 12.20
LF1001008014 15.04
LF1001009016 15.04
LF1001009016A 15.04
LF1001009016A 15.21
LF1501508014 15.04
LF1501509011 15.04
LF1501509016 15.04
LF1501509016A 15.04
LF1501509016A 15.21
LF1501568014 15.05
LF1501569011 15.05
LF1501569016 15.05
LF2002008014 15.04
LF2002009016 15.04
LF2002067035 15.15
LF2002068014 15.05
LF2002069016 15.05
LF2002069016 15.15
LF2003508014 15.04
LF2003509016 15.04
LF2003608014 15.04
LF2003609016 15.04
LF3003007030 15.04
LF3003009016 15.04
LF3003037030 15.05
LF3003039016 15.05
LF3003047030 15.05
LF3003049016 15.05
LF3003057030 15.05
LF3003059016 15.05
LF3003067030 15.05
LF3003069016 15.05
LF3003087030 15.05
LF3003089016 15.05
LF3004537035 15.15
LF3004539016 15.15
LF3004547035 15.15
LF3004549016 15.15
LF3004557035 15.15
LF3004559016 15.15
LF3004567035 15.15
LF3004569016 15.15
LF3004587035 15.15
LF3004589016 15.15
LF3006007030 15.04
LF3006009016 15.04
LF3006087030 15.05
LF3006089016 15.05

LF4004007030 15.06
LF4004009016 15.06
LF4004037030 15.07
LF4004039016 15.07
LF4004047030 15.07
LF4004049016 15.07
LF4004057030 15.07
LF4004059016 15.07
LF4004067030 15.07
LF4004069016 15.07
LF4004087030 15.07
LF4004089016 15.07
LF4006007030 15.06
LF4006009011 15.06
LF4006009016 15.06
LF4006087030 15.07
LF4006087035 15.15
LF4006089016 15.07
LF4006089016 15.15
LF4009007030 15.06
LF4009087030 15.07
LF4009089016 13.05
LF4009089016 15.07
LF4011007030 15.06
LF4011089016 13.05
LF6006007030 15.08
LF6006009016 15.08
LF6006087030 15.09
LF6006089016 15.09
LF6009007030 15.08
LF6009087030 15.09
LF6009087035 15.15
LF6009089016 13.05
LF6009089016 15.09
LF6009089016 15.15
LF6011007030 15.08
LF6011009011 15.08
LF6011037030 15.11
LF6011039016 15.11
LF6011047030 15.11
LF6011049016 15.11
LF6011057030 15.11
LF6011059016 15.11
LF6011087030 15.09
LF6011087030 15.11
LF6011087035 15.15
LF6011089016 13.05
LF6011089016 15.09
LF6011089016 15.11
LF6011089016 15.15
LF6015007030 15.08
LF6015009016 15.08
LF6015037030 15.09
LF6015037030 15.11
LF6015037035 15.15
LF6015039016 15.09
LF6015039016 15.11
LF6015039016 15.15
LF6015047030 15.09
LF6015047030 15.11
LF6015047035 15.15
LF6015049016 15.09
LF6015049016 15.11
LF6015049016 15.15
LF6015057030 15.09
LF6015057030 15.11
LF6015057035 15.15
LF6015059016 15.09
LF6015059016 15.11
LF6015059016 15.15
LF6015067030 15.09
LF6015067030 15.11
LF6015067035 15.15
LF6015069016 15.09
LF6015069016 15.11
LF6015069016 15.15
LF6015087030 15.09
LF6015087030 15.11
LF6015087035 15.15
LF6015089016 15.09
LF6015089016 15.11
LF6015089016 15.15
LF6019007030 15.08
LF6019009016 15.08
LF6019037030 15.09
LF6019037030 15.11
LF6019039016 15.09
LF6019039016 15.11
LF6019047030 15.09
LF6019047030 15.11
LF6019049016 15.09
LF6019049016 15.11
LF6019057030 15.09
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LF6019057030 15.11
LF6019059016 15.09
LF6019059016 15.11
LF6019067030 15.09
LF6019067030 15.11
LF6019069016 15.09
LF6019069016 15.11
LF6019087030 15.09
LF6019087030 15.11
LF6019089016 15.09
LF6019089016 15.11
LF6023007030 15.08
LF6023009016 15.08
LF6023037030 15.09
LF6023037030 15.11
LF6023039016 15.09
LF6023039016 15.11
LF6023047030 15.09
LF6023049016 15.09
LF6023049016 15.11
LF6023057030 15.09
LF6023057030 15.11
LF6023059016 15.09
LF6023059016 15.11
LF6023067030 15.09
LF6023067030 15.11
LF6023069016 15.09
LF6023069016 15.11
LF6023087030 15.09
LF6023087030 15.11
LF6023089016 15.09
LF6023089016 15.11
LF6063047030 15.11
LFE2003509016 15.17
LFE2003569016 15.17
LFE4006009016 15.17
LFE6006069016 15.17
LFE6011009016 15.17
LFE6011069016 15.17
LFF09079016 13.05
LFF11079016 13.05
LFF2003538014 15.05
LFF2003539016 15.05
LFF2003548014 15.05
LFF2003549016 15.05
LFF2003558014 15.05
LFF2003559016 15.05
LFF2003568014 15.05
LFF2003569016 15.05
LFF2003588014 15.05
LFF2003589016 15.05
LFF3006037030 15.05
LFF3006039016 15.05
LFF3006049016 15.05
LFF3006057030 15.05
LFF3006059016 15.05
LFF4006037030 15.07
LFF4006037035 15.15
LFF4006039011 15.07
LFF4006039016 15.07
LFF4006039016 15.15
LFF4006047030 15.07
LFF4006047035 15.15
LFF4006049011 15.07
LFF4006049016 15.07
LFF4006049016 15.15
LFF4006057030 15.07
LFF4006057035 15.15
LFF4006059011 15.07
LFF4006059016 15.07
LFF4006059016 15.15
LFF4009009016 13.04
LFF4009009016 15.06
LFF4009037030 15.07
LFF4009039016 13.04
LFF4009039016 15.07
LFF4009047030 15.07
LFF4009049016 13.04
LFF4009049016 15.07
LFF40090509016 13.04
LFF4009057030 15.07
LFF4009059016 15.07
LFF4011009016 13.04
LFF4011009016 15.06
LFF4011037030 15.07
LFF4011039016 13.04
LFF4011039016 15.07
LFF4011047030 15.07
LFF4011049016 13.04
LFF4011049016 15.07
LFF4011057030 15.07
LFF4011059016 13.04
LFF4011059016 15.07

LFF4011087030 15.07
LFF4011089016 15.07
LFF6006037030 15.09
LFF6006039016 15.09
LFF6006047030 15.09
LFF6006049016 15.09
LFF6006057030 15.09
LFF6006059016 15.09
LFF6006067030 15.05
LFF6006067030 15.07
LFF6006067030 15.09
LFF6006067035 15.15
LFF6006069011 15.07
LFF6006069016 15.05
LFF6006069016 15.07
LFF6006069016 15.09
LFF6006069016 15.15
LFF6009009016 13.04
LFF6009009016 15.08
LFF6009037030 15.09
LFF6009037035 15.15
LFF6009039016 13.04
LFF6009039016 15.09
LFF6009039016 15.15
LFF6009047030 15.09
LFF6009047035 15.15
LFF6009049016 13.04
LFF6009049016 15.09
LFF6009049016 15.15
LFF6009057030 15.09
LFF6009057035 15.15
LFF6009059016 13.04
LFF6009059016 15.09
LFF6009059016 15.15
LFF6009067030 15.07
LFF6009067030 15.09
LFF6009067035 15.15
LFF6009069016 13.05
LFF6009069016 15.07
LFF6009069016 15.09
LFF6009069016 15.15
LFF6011009016 13.04
LFF6011009016 15.08
LFF6011037030 15.09
LFF6011037035 15.15
LFF6011039011 15.09
LFF6011039016 13.04
LFF6011039016 15.09
LFF6011039016 15.15
LFF6011047030 15.09
LFF6011047035 15.15
LFF6011049011 15.09
LFF6011049016 13.04
LFF6011049016 15.09
LFF6011049016 15.15
LFF6011057030 15.09
LFF6011057035 15.15
LFF6011059011 15.09
LFF6011059016 13.04
LFF6011059016 15.09
LFF6011059016 15.15
LFF6011067030 15.09
LFF6011067035 15.15
LFF6011069011 15.09
LFF6011069016 13.05
LFF6011069016 15.07
LFF6011069016 15.09
LFF6011069016 15.15
LFF6011607030 15.07
LFF60J9016 13.05
LFF71H0909016 13.05
LFF71H0999016 13.05
LFF71H1109016 13.05
LFF71H1199016 13.05
LFF71U0909016 13.05
LFF71U1109016 13.05
LFF71Z1109016 13.05
LFF79H 13.32
LFF79H 14.07
LFH2002007035 15.14
LFH2002009016 15.14
LFH3004507035 15.14
LFH3004509016 15.14
LFH4006007035 15.14
LFH4006009016 15.14
LFH6009007035 15.14
LFH6009009016 15.14
LFH6011007035 15.14
LFH6011009016 15.14
LFH6015007035 15.14
LFH6015009016 15.14
LFR0701209016A 15.20
LFR1501509016A 15.20

LFR2002009016A 15.20
LFR2003509016A 15.20
LFS2002009016 15.24
LFS200200VERZ 15.24
LFS2002069016 15.24
LFS200206UNLA 15.24
LFS3004058VERZ 15.25
LFS3004509016 15.24
LFS300450VERZ 15.24
LFS3004539016 15.24
LFS300453VERZ 15.24
LFS3004549016 15.24
LFS300454VERZ 15.24
LFS3004559016 15.24
LFS300455VERZ 15.24
LFS3004569016 15.24
LFS300456UNLA 15.24
LFS3004589016 15.25
LFS4006009016 15.24
LFS400600VERZ 15.24
LFS4006039016 15.24
LFS400603VERZ 15.24
LFS4006049016 15.24
LFS400604VERZ 15.24
LFS4006059016 15.24
LFS400605VERZ 15.24
LFS4006069016 15.24
LFS400606VERZ 15.24
LFS4006089016 15.25
LFS400608VERZ 15.25
LFS6006009016 15.24
LFS600600VERZ 15.24
LFS6006039016 15.24
LFS600603VERZ 15.24
LFS6006049016 15.24
LFS600604VERZ 15.24
LFS6006059016 15.24
LFS600605VERZ 15.24
LFS6006069016 15.24
LFS600606VERZ 15.24
LFS6006089016 15.25
LFS600608VERZ 15.25
LFS6010009016 15.24
LFS601000VERZ 15.24
LFS6010039016 15.24
LFS601003VERZ 15.24
LFS6010049016 15.24
LFS601004VERZ 15.24
LFS6010059016 15.24
LFS601005VERZ 15.24
LFS6010069016 15.24
LFS601006VERZ 15.24
LFS6010089016 15.25
LFS601008VERZ 15.25
LFS6015009016 15.24
LFS601500VERZ 15.24
LFS6015039016 15.24
LFS601503VERZ 15.24
LFS6015049016 15.24
LFS601504VERZ 15.24
LFS6015059016 15.24
LFS601505VERZ 15.24
LFS6015069016 15.24
LFS601506VERZ 15.24
LFS6015089016 15.25
LFS601508VERZ 15.25
LFS6020009016 15.24
LFS602000VERZ 15.24
LFS6020039016 15.24
LFS602003VERZ 15.24
LFS6020049016 15.24
LFS602004VERZ 15.24
LFS6020059016 15.24
LFS602005VERZ 15.24
LFS6020069016 15.24
LFS602006VERZ 15.24
LFS6020089016 15.25
LFS602008VERZ 15.25
LLF3006047030 15.05
LR601 4.21
LR602 4.21
LR603 4.21
LR604 4.21
LR701 4.21
LR702 4.21
LR703 4.21
LR704 4.21
LSN501 4.21
LSN502 4.21
LSN503 4.21
LSN504 4.21
LSN509 4.21
LSN512 4.21

LSN531 4.21
LZ060 7.20

M
M1043 13.23
M1346 15.11
M1629 15.11
M16479016 15.21
M1647TRAN 15.21
M16489016 15.21
M1648TRAN 15.21
M16599016 15.21
M1659TRAN 15.21
M16739016 15.21
M1673TRAN 15.21
M1839 13.24
M2024 13.04
M2024 14.04
M2024 14.05
M2024 14.06
M2024 15.07
M2024 15.17
M2026 13.04
M2026 13.04
M2026 13.19
M2026 14.06
M2026 15.09
M2026 15.17
M5159 16.07
M51592 16.07
M5164 16.07
M5280 15.11
M5281 15.11
M5282 15.11
M5283 15.11
M5284 15.11
M5429 15.07
M5429 15.09
M5429 15.15
M5429 15.17
M5690 16.06
M5691 16.06
M5692 16.06
M5693 16.06
M5830 15.19
M5848 15.19
M5849 15.19
M5850 15.19
M6290 15.25
M6290 15.25
M6291 15.25
M6292 15.25
M6293 15.25
M7204 15.07
M7204 15.15
M7204 15.17
M7214 15.05
M7214 15.15
M7224 15.09
M7224 15.15
M7224 15.17
M7239 15.05
M7239 15.07
M7239 15.09
M7239 15.15
M7239 15.17
M7248 15.07
M7248 15.09
M7248 15.15
M7250 15.09
M7250 15.15
M7251 15.09
M7252 15.09
MBA106 4.06
MBA110 4.06
MBA116 4.06
MBA120 4.06
MBA125 4.06
MBA132 4.06
MBA140 4.06
MBA150 4.06
MBA163 4.06
MBA206 4.06
MBA210 4.06
MBA216 4.06
MBA220 4.06
MBA225 4.06
MBA232 4.06
MBA240 4.06
MBA250 4.06
MBA263 4.06
MBA306 4.06
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MBA310 4.06
MBA316 4.06
MBA320 4.06
MBA325 4.06
MBA332 4.06
MBA340 4.06
MBA350 4.06
MBA363 4.06
MBA406 4.06
MBA410 4.06
MBA416 4.06
MBA420 4.06
MBA425 4.06
MBA432 4.06
MBA440 4.06
MBA450 4.06
MBA463 4.06
MCA100 4.06
MCA101 4.06
MCA102 4.06
MCA103 4.06
MCA104 4.06
MCA106 4.06
MCA110 4.06
MCA116 4.06
MCA120 4.06
MCA125 4.06
MCA132 4.06
MCA140 4.06
MCA150 4.06
MCA163 4.06
MCA200 4.06
MCA201 4.06
MCA202 4.06
MCA203 4.06
MCA204 4.06
MCA206 4.06
MCA210 4.06
MCA216 4.06
MCA220 4.06
MCA225 4.06
MCA232 4.06
MCA240 4.06
MCA250 4.06
MCA263 4.06
MCA300 4.06
MCA301 4.06
MCA302 4.06
MCA303 4.06
MCA304 4.06
MCA306 4.06
MCA310 4.06
MCA316 4.06
MCA320 4.06
MCA325 4.06
MCA332 4.06
MCA340 4.06
MCA350 4.06
MCA363 4.06
MCA400 4.06
MCA401 4.06
MCA402 4.06
MCA403 4.06
MCA404 4.06
MCA406 4.06
MCA410 4.06
MCA416 4.06
MCA420 4.06
MCA425 4.06
MCA432 4.06
MCA440 4.06
MCA450 4.06
MCA463 4.06
MES-LSTI7035 2.19
MES-PHZ3K7 2.16
MES-PHZ4K8 2.16
MES-PHZDB3 2.16
MH2024 15.15
MH2026 13.21
MH2026 15.15
MH2026 15.15
MM501N 4.24
MM501N 4.41
MM502N 4.24
MM502N 4.41
MM503N 4.24
MM503N 4.41
MM504N 4.24
MM504N 4.41
MM505N 4.24
MM505N 4.41
MM506N 4.24
MM506N 4.41

MM507N 4.24
MM507N 4.41
MM508N 4.24
MM508N 4.41
MM509N 4.24
MM509N 4.41
MM510N 4.24
MM510N 4.41
MM511N 4.24
MM511N 4.41
MM512N 4.24
MM512N 4.41
MM513N 4.24
MM513N 4.41
MM514N 4.24
MM514N 4.41
MWN102A 4.04
MWN104A 4.04
MWN106A 4.04
MWN110A 4.04
MWN116A 4.04
MWN120A 4.04
MWN125A 4.04
MWN132A 4.04
MWN140A 4.04
MWN202A 4.04
MWN204A 4.04
MWN206A 4.04
MWN210A 4.04
MWN216A 4.04
MWN220A 4.04
MWN225A 4.04
MWN232A 4.04
MWN240A 4.04
MWN302A 4.04
MWN304A 4.04
MWN306A 4.04
MWN310A 4.04
MWN316A 4.04
MWN320A 4.04
MWN325A 4.04
MWN332A 4.04
MWN340A 4.04
MWN602A 4.04
MWN604A 4.04
MWN606A 4.04
MWN610A 4.04
MWN616A 4.04
MWN620A 4.04
MWN625A 4.04
MWN632A 4.04
MWN640A 4.04
MWS206A 4.05
MWS210A 4.05
MWS216A 4.05
MWS220A 4.05
MWS225A 4.05
MWS232A 4.05
MWS240A 4.05
MWS306A 4.05
MWS310A 4.05
MWS316A 4.05
MWS320A 4.05
MWS325A 4.05
MWS332A 4.05
MWS340A 4.05
MWS606A 4.05
MWS610A 4.05
MWS616A 4.05
MWS620A 4.05
MWS625A 4.05
MWS632A 4.05
MWS640A 4.05
MZ201 4.16
MZ202 4.16
MZ203 4.16
MZ204 4.16
MZ205 4.16
MZ206 4.16
MZ212 4.16
MZ520N 4.25
MZ521N 4.25
MZ522N 4.25
MZ523N 4.25
MZ527N 4.25
MZ528N 4.25
MZ529N 4.25
MZ530N 4.25
MZ531N 4.25
MZ903 4.17
MZ905 4.17
MZ913  4.17
MZ915 4.17

MZN120 6.11
MZN121 6.11
MZN175 4.16
MZN175 6.11

N
N11A 2.32
NBN106 4.07
NBN110 4.07
NBN116 4.07
NBN120 4.07
NBN125 4.07
NBN132 4.07
NBN140 4.07
NBN150 4.07
NBN163 4.07
NBN206 4.07
NBN210 4.07
NBN216 4.07
NBN220 4.07
NBN225 4.07
NBN232 4.07
NBN240 4.07
NBN250 4.07
NBN263 4.07
NBN306 4.07
NBN310 4.07
NBN316 4.07
NBN320 4.07
NBN325 4.07
NBN332 4.07
NBN340 4.07
NBN350 4.07
NBN363 4.07
NBN406 4.07
NBN410 4.07
NBN416 4.07
NBN420 4.07
NBN425 4.07
NBN432 4.07
NBN440 4.07
NBN450 4.07
NBN463 4.07
NCN100 4.07
NCN101 4.07
NCN102 4.07
NCN103 4.07
NCN104 4.07
NCN106 4.07
NCN110 4.07
NCN116 4.07
NCN120 4.07
NCN125 4.07
NCN132 4.07
NCN140 4.07
NCN150 4.07
NCN163 4.07
NCN200 4.07
NCN201 4.07
NCN202 4.07
NCN203 4.07
NCN204 4.07
NCN206 4.07
NCN210 4.07
NCN216 4.07
NCN220 4.07
NCN225 4.07
NCN232 4.07
NCN240 4.07
NCN250 4.07
NCN263 4.07
NCN300 4.07
NCN301 4.07
NCN302 4.07
NCN303 4.07
NCN304 4.07
NCN306 4.07
NCN310 4.07
NCN316 4.07
NCN320 4.07
NCN325 4.07
NCN332 4.07
NCN340 4.07
NCN350 4.07
NCN363 4.07
NCN400 4.07
NCN401 4.07
NCN402 4.07
NCN403 4.07
NCN404 4.07
NCN406 4.07
NCN410 4.07

NCN416 4.07
NCN420 4.07
NCN425 4.07
NCN432 4.07
NCN440 4.07
NCN450 4.07
NCN463 4.07
NDN100 4.07
NDN101 4.07
NDN102 4.07
NDN103 4.07
NDN104 4.07
NDN106 4.07
NDN110 4.07
NDN116 4.07
NDN120 4.07
NDN125 4.07
NDN132 4.07
NDN140 4.07
NDN150 4.07
NDN163 4.07
NDN200 4.07
NDN201 4.07
NDN202 4.07
NDN203 4.07
NDN204 4.07
NDN206 4.07
NDN210 4.07
NDN216 4.07
NDN220 4.07
NDN225 4.07
NDN232 4.07
NDN240 4.07
NDN250 4.07
NDN263 4.07
NDN300 4.07
NDN301 4.07
NDN302 4.07
NDN303 4.07
NDN304 4.07
NDN306 4.07
NDN310 4.07
NDN316 4.07
NDN320 4.07
NDN325 4.07
NDN332 4.07
NDN340 4.07
NDN350 4.07
NDN363 4.07
NDN400 4.07
NDN401 4.07
NDN402 4.07
NDN403 4.07
NDN404 4.07
NDN406 4.07
NDN410 4.07
NDN416 4.07
NDN420 4.07
NDN425 4.07
NDN432 4.07
NDN440 4.07
NDN450 4.07
NDN463 4.07
NRF0003D00 14.14
NRF0004D00 14.14
NRF0006A00 14.14
NRF0006D00 14.14
NRF0008A00 14.14
NRF0012A00 14.14
NRF0016A00 14.14
NRF0020A00 14.14
NRF0023D00 14.14
NRF0034D00 14.14
NRF0203B00 14.14
NRF0204B00 14.14
NRF0406B00 14.14
NRF4204D00 14.14
NRF4204K00 14.14
NRF4406K00 14.14
NRN100 4.08
NRN101 4.08
NRN102 4.08
NRN103 4.08
NRN104 4.08
NRN106 4.08
NRN110 4.08
NRN116 4.08
NRN120 4.08
NRN125 4.08
NRN132 4.08
NRN140 4.08
NRN150 4.08
NRN163 4.08
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NRN200 4.08
NRN201 4.08
NRN202 4.08
NRN203 4.08
NRN204 4.08
NRN206 4.08
NRN210 4.08
NRN216 4.08
NRN220 4.08
NRN225 4.08
NRN232 4.08
NRN240 4.08
NRN250 4.08
NRN263 4.08
NRN300 4.08
NRN301 4.08
NRN302 4.08
NRN303 4.08
NRN304 4.08
NRN306 4.08
NRN310 4.08
NRN316 4.08
NRN320 4.08
NRN325 4.08
NRN332 4.08
NRN340 4.08
NRN350 4.08
NRN363 4.08
NRN400 4.08
NRN401 4.08
NRN402 4.08
NRN403 4.08
NRN404 4.08
NRN406 4.08
NRN410 4.08
NRN416 4.08
NRN420 4.08
NRN425 4.08
NRN432 4.08
NRN440 4.08
NRN450 4.08
NRN463 4.08
NSN100 4.08
NSN101 4.08
NSN102 4.08
NSN103 4.08
NSN104 4.08
NSN106 4.08
NSN110 4.08
NSN116 4.08
NSN120 4.08
NSN125 4.08
NSN132 4.08
NSN140 4.08
NSN150 4.08
NSN163 4.08
NSN200 4.08
NSN201 4.08
NSN202 4.08
NSN203 4.08
NSN204 4.08
NSN206 4.08
NSN210 4.08
NSN216 4.08
NSN220 4.08
NSN225 4.08
NSN232 4.08
NSN240 4.08
NSN250 4.08
NSN263 4.08
NSN300 4.08
NSN301 4.08
NSN302 4.08
NSN303 4.08
NSN304 4.08
NSN306 4.08
NSN310 4.08
NSN316 4.08
NSN320 4.08
NSN325 4.08
NSN332 4.08
NSN340 4.08
NSN350 4.08
NSN363 4.08
NSN400 4.08
NSN401 4.08
NSN402 4.08
NSN403 4.08
NSN404 4.08
NSN406 4.08
NSN410 4.08
NSN416 4.08
NSN420 4.08

NSN425 4.08
NSN432 4.08
NSN440 4.08
NSN450 4.08
NSN463 4.08

P
P012 1.27
P031F 1.05
P031F 1.13
P031F 1.19
P032F 1.05
P032F 1.13
P032F 1.19

R
R2290VERZ 15.25
R2291VERZ 15.25
R2292VERZ 15.25
R2293VERZ 15.25
R2320VERZ 15.25
R2330VERZ 15.25
R2504VERZ 15.25
R2604VERZ 15.25
R4320 15.25
R4330 15.25
RK1107030 15.19
RK1107035 15.19
RK1109010 15.19
RK1507030 15.19
RK1507035 15.19
RK1509010 15.19
RK17035 14.20
RK19005 14.20
RK1907030 15.19
RK1907035 15.19
RK1909010 15.19
RK2307030 15.19
RK2307035 15.19
RK2309010 15.19
RKA7035 14.20
RKA9005 14.20
RKR7035 14.21
RKR9005 14.21
RKWH000 14.20
RLV0630 14.45
RLV1230 14.45
RLVE0930 14.45
RLVR1030 14.45
RXA05X 7.13

S
SBB116 6.10
SBB125 6.10
SBB132 6.10
SBB216 6.10
SBB225 6.10
SBB232 6.10
SBN116 6.09
SBN125 6.09
SBN132 6.09
SBN140 6.09
SBN163 6.09
SBN180 6.09
SBN190 6.09
SBN199 6.09
SBN216 6.09
SBN225 6.09
SBN232 6.09
SBN240 6.09
SBN263 6.09
SBN280 6.09
SBN290 6.09
SBN299 6.09
SBN316 6.09
SBN325 6.09
SBN332 6.09
SBN340 6.09
SBN363 6.09
SBN380 6.09
SBN390 6.09
SBN399 6.09
SBN416 6.09
SBN425 6.09
SBN432 6.09
SBN440 6.09
SBN463 6.09
SBN480 6.09
SBN490 6.09
SBN499 6.09

SEBD500GT 14.37
SEGT350 14.37
SEVE04200 14.37
SEVE09200 14.37
SEVQ06200 14.37
SEVQ08200 14.37
SEVQ12200 14.37
SEVR06200 14.37
SEVR10200 14.37
SEVR12200 14.37
SFB116 6.12
SFB125 6.12
SFB132 6.12
SFB216 6.12
SFB225 6.12
SFB232 6.12
SFL116 6.12
SFL125 6.12
SFL132 6.12
SFL216 6.12
SFL225 6.12
SFL232 6.12
SFM125 6.12
SFM132 6.12
SFT140 6.12
SFT240 6.12
SFT340 6.12
SFT440 6.12
SK001 6.16
SK600 6.16
SK601 6.16
SK602 6.16
SK603 6.16
SK604 6.16
SK606 6.16
SL1104007030 14.24
SL180750 12.13
SL180750 12.15
SL180750 12.17
SL1807507030 14.24
SL1807507035 14.24
SL1807508014 14.24
SL20055 12.21
SL200551 12.12
SL2005529011 12.12
SL2005529016 12.12
SL200552D1 12.12
SL200552D2 12.12
SL200552D3 12.12
SL200552D4 12.12
SL200552D5 12.12
SL200552D6 12.12
SL2005539011 12.13
SL2005539016 12.13
SL200553D1 12.13
SL200553D2 12.13
SL200553D3 12.13
SL200553D4 12.13
SL200553D5 12.13
SL200553D6 12.13
SL2005549011 12.13
SL2005549016 12.13
SL200554D1 12.13
SL200554D2 12.13
SL200554D3 12.13
SL200554D4 12.13
SL200554D5 12.13
SL200554D6 12.13
SL2005569011 12.13
SL2005569016 12.13
SL200556D1 12.13
SL200556D2 12.13
SL200556D3 12.13
SL200556D4 12.13
SL200556D5 12.13
SL200556D6 12.13
SL2005579011 12.13
SL2005579016 12.13
SL200557D1 12.13
SL200557D2 12.13
SL200557D3 12.13
SL200557D4 12.13
SL200557D5 12.13
SL200557D6 12.13
SL20055819011 12.13
SL20055819016 12.13
SL20055819016 12.21
SL2005581D1 12.13
SL2005589011 12.13
SL2005589016 12.13
SL200558D1 12.13
SL200559019011 12.19
SL200559019016 12.19

SL20055901D1 12.19
SL20055901D2 12.19
SL20055901D3 12.19
SL20055901D4 12.19
SL20055901D5 12.19
SL20055901D6 12.19
SL200559039011 12.19
SL200559039016 12.19
SL20055903D1 12.19
SL20055903D2 12.19
SL20055903D3 12.19
SL20055903D4 12.19
SL20055903D5 12.19
SL20055903D6 12.19
SL20055920F9011 12.18
SL20055920F9016 12.18
SL20055920FD1 12.18
SL200559609011 12.18
SL200559609016 12.18
SL20055960D1 12.18
SL20055A9011 12.13
SL20055A9016 12.13
SL20055AC9011 12.13
SL20055AC9016 12.13
SL20055ACD1 12.13
SL20055ACD2 12.13
SL20055ACD3 12.13
SL20055ACD4 12.13
SL20055ACD5 12.13
SL20055ACD6 12.13
SL20055AD1 12.13
SL20055AD2 12.13
SL20055AD3 12.13
SL20055AD4 12.13
SL20055AD5 12.13
SL20055AD6 12.13
SL20080 12.21
SL200801 12.14
SL200801LED 12.20
SL20080259011 12.20
SL2008025D1 12.20
SL2008029011 12.14
SL2008029016 12.14
SL200802D1 12.14
SL200802D2 12.14
SL200802D3 12.14
SL200802D4 12.14
SL200802D5 12.14
SL200802D6 12.14
SL2008039011 12.15
SL2008039016 12.15
SL200803D1 12.15
SL200803D2 12.15
SL200803D3 12.15
SL200803D4 12.15
SL200803D5 12.15
SL200803D6 12.15
SL2008049011 12.15
SL2008049016 12.15
SL200804D1 12.15
SL200804D2 12.15
SL200804D3 12.15
SL200804D4 12.15
SL200804D5 12.15
SL200804D6 12.15
SL2008069011 12.15
SL2008069016 12.15
SL200806D1 12.15
SL200806D2 12.15
SL200806D4 12.15
SL200806D5 12.15
SL200806D6 12.15
SL2008079011 12.15
SL2008079016 12.15
SL200807D1 12.15
SL200807D2 12.15
SL200807D3 12.15
SL200807D4 12.15
SL200807D5 12.15
SL200807D6 12.15
SL20080819011 12.15
SL20080819016 12.15
SL20080819016 12.21
SL2008081D1 12.15
SL2008089011 12.15
SL2008089016 12.15
SL200808D1 12.15
SL200809019011 12.19
SL200809019016 12.19
SL20080901D1 12.19
SL20080901D2 12.19
SL20080901D3 12.19
SL20080901D4 12.19
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SL20080901D5 12.19
SL20080901D6 12.19
SL200809039011 12.19
SL200809039016 12.19
SL20080903D1 12.19
SL20080903D2 12.19
SL20080903D3 12.19
SL20080903D4 12.19
SL20080903D5 12.19
SL20080903D6 12.19
SL20080920F9011 12.18
SL20080920F9016 12.18
SL20080920FD1 12.18
SL200809609011 12.18
SL200809609016 12.18
SL20080960D1 12.18
SL200809LED9011 12.20
SL200809LEDD1 12.20
SL20080A9011 12.15
SL20080A9016 12.15
SL20080AC9011 12.15
SL20080AC9016 12.15
SL20080ACD1 12.15
SL20080ACD2 12.15
SL20080ACD3 12.15
SL20080ACD4 12.15
SL20080ACD5 12.15
SL20080ACD6 12.15
SL20080AD1 12.15
SL20080AD2 12.15
SL20080AD3 12.15
SL20080AD4 12.15
SL20080AD5 12.15
SL20080AD6 12.15
SL20115 12.21
SL201151 12.16
SL2011529011  12.16
SL2011529016  12.16
SL2011539011 12.17
SL2011539016 12.17
SL2011549011 12.17
SL2011549016 12.17
SL2011569011 12.17
SL2011569016 12.17
SL2011579011 12.17
SL2011579016 12.17
SL20115819011 12.17
SL20115819016 12.17
SL20115819016 12.21
SL2011589011 12.17
SL2011589016 12.17
SL201159019011 12.19
SL201159019016 12.19
SL201159039011 12.19
SL201159039016 12.19
SL20115920F9011 12.18
SL20115920F9016 12.18
SL201159609011 12.18
SL201159609016 12.18
SL20115A9011 12.17
SL20115A9016 12.17
SL20115AC9011 12.17
SL20115AC9016 12.17
SL20v0806D3 12.15
SLA180750ELN 12.13
SLA180750ELN 12.15
SLA180750ELN 12.17
SLA180750ELN 14.24
SM002 6.17
SM005 6.17
SM015 6.17
SM020 6.17
SM030 6.17
SM050 6.17
SM100 6.17
SM101C 6.30
SM101E 6.30
SM102E 6.31
SM103E 6.31
SM150 6.17
SM151 6.17
SM200 6.32
SM201 6.32
SM202 6.32
SM203 6.32
SM204 6.32
SM205 6.32
SM210 6.32
SM211 6.32
SM213 6.32
SM214 6.32
SM250 6.17
SM400 6.17

SM401 6.17
SM500 6.17
SM501 6.17
SM600 6.17
SM601 6.17
SMC120R 6.36
SN216 6.15
SN316 6.15
SNS216 6.15
SNS316 6.15
SPA001N 4.31
SPA081 4.31
SPA800 4.31
SPA801 4.31
SPB008D 4.30
SPB013 4.30
SPB015D 4.30
SPB015D 4.30
SPB040D 4.30
SPB040D 4.30
SPB040N 4.30
SPB065N 4.30
SPB065R 4.30
SPB113 4.28
SPB208D 4.29
SPB215D 4.28
SPB215R 4.28
SPB240D 4.28
SPB240R 4.28
SPB265R 4.28
SPB408D 4.29
SPB415D 4.28
SPB415R 4.28
SPB440D 4.28
SPB440R 4.28
SPB465R 4.28
SPWA069005 14.25
SPWA069010 14.25
SPWA129005 14.25
SPWA129010 14.25
SPWA669010 14.25
SPWG069005 14.25
SPWG069010 14.25
SPWG129005 14.25
SPWG129010 14.25
SPWG669010 14.25
SRA00505 6.19
SRA01005 6.19
SRA01505 6.19
SRA02005 6.19
SRA02505 6.19
SRC04005 6.19
SRC06005 6.19
SRD08005 6.19
SRD10005 6.19
SRD15005 6.19
SRE20005 6.19
SRI03005 6.19
SRT00635A 6.20
SRT00805A 6.20
SRT01005A 6.20
SRT01255A 6.20
SRT01605A 6.20
SRT02005A 6.20
SRT02505A 6.20
SRT04005B 6.20
SRT05005B  6.20
ST010 6.18
ST011 6.18
ST301 6.18
ST303 6.18
ST305 6.18
ST312 6.18
ST313 6.18
ST314 6.18
ST315 6.18
SU212 6.18
SU213 6.18
SU214 6.18
SU215 6.18
SVN121 6.14
SVN122 6.14
SVN123 6.14
SVN124 6.14
SVN125 6.14
SVN126 6.14
SVN127 6.14
SVN131 6.14
SVN132 6.14
SVN311 6.13
SVN312 6.13
SVN321 6.13
SVN322 6.13

SVN331 6.13
SVN332 6.13
SVN341 6.13
SVN342 6.13
SVN351 6.13
SVN352 6.13
SVN391 6.13
SVN411 6.13
SVN413 6.13
SVN422 6.13
SVN432 6.13
SVN433 6.13
SVN441 6.13
SVS121B 6.14
SVS122B 6.14
SVS123B 6.14
SVS124B 6.14
SVS125B 6.14
SVS126B 6.14
SVS127B 6.14
SVS131B 6.14
SVS132B 6.14
SVS311B 6.13
SVS312B 6.13
SVS411B 6.13
SVS413B 6.13

T
TCC510S 8.11
TCC520E 8.11
TCC521E 8.11
TCC530E 8.11
TE332 8.43
TG008 8.08
TG018 8.08
TG019 8.08
TG029 8.08
TG200A 8.36
TG308 8.09
TG353 8.42
TG354 8.42
TG550A 7.13
TG551A 7.13
TG600AL 7.13
TGA200 8.07
TGC600 8.41
TGF120 1.07
TGF120 1.17
TGM600E 8.35
TGM616D 8.35
TGM620D 8.35
TGZ181 8.08
TGZ185 8.08
TH102 8.08
TJA470 8.06
TJA670 8.06
TKH180 8.56
TKH181 8.56
TKP100A 8.56
TN002S 1.07
TN002S 1.17
TN003S 1.07
TN003S 1.17
TN004S 1.07
TN004S 1.17
TN010S 1.07
TN010S 1.17
TN111 1.07
TN111 1.17
TN131 1.07
TN131 1.17
TN530 1.07
TN530 1.17
TN713 1.07
TN713 1.17
TN714 1.07
TN714 1.17
TN902 1.17
TR131A 8.50
TR131B 8.50
TRB201 8.54
TRB302B 8.51
TRC270F 8.54
TRC301B 8.51
TRC321B 8.51
TRE201 8.54
TRE202 8.54
TRE221 8.53
TRE400 8.54
TRE500 8.52
TRE501 8.52
TRE510 8.52

TRE511 8.52
TRE700 8.52
TRM600 8.55
TRM690G 8.55
TRM691E 8.55
TRM692G 8.53
TRM693G 8.55
TRM694G 8.55
TRM702A 8.51
TU402 8.51
TU404 11.04
TU404 8.51
TU406 8.51
TU418 8.51
TWS70VERZ 13.30
TWS70VERZ 15.25
TX211A 8.36
TX320 8.39
TX501 8.40
TX502 8.40
TX510 8.12
TX511 8.12
TXA022 8.10
TXA023 8.10
TXA101 8.06
TXA111 8.07
TXA112 8.07
TXA114 8.07
TXA304 8.09
TXA306 8.09
TXA310 8.09
TXA604D 8.36
TXA606B 8.36
TXA606D 8.36
TXA610B 8.36
TXA610D 8.36
TXA624C 8.36
TXA624D 8.36
TXA661A 8.36
TXA661B 8.36
TXA662AN 8.36
TXA663A 8.36
TXA664AN 8.36
TXA664D 8.38
TXB302 8.09
TXB304 8.09
TXB322 8.09
TXB344 8.09
TXB601B 8.35
TXB602F 8.35
TXB692F 8.35
TXE531 8.42
TXE771 8.43
TXE773 8.43
TXF121 6.28
TXF121 6.29
TXF121 8.43
TXM616D 8.35
TXM620D 8.35
TXM632C 8.35
TXM646R 8.41
TXM646T 8.41
TYA604B 8.37
TYA604C 8.37
TYA606E 8.37
TYA610A 8.37
TYA610B 8.37
TYA610C 8.37
TYA610D 8.37
TYA624A 8.37
TYA624B 8.37
TYA624C 8.37
TYA624D 8.37
TYA628A 8.37
TYA628C 8.37
TYA661AN 8.37
TYA661BN 8.37
TYA662AN 8.37
TYA663AN 8.37
TYA664AN 8.37
TYA664BN 8.37
TYA670WD2 8.38
TYC120 8.50
TYF130 8.08
TYF642F 8.41
TYF684 8.09
TYF784 8.09
TYFS120 8.08
TYFS121 8.08
TYFS122 8.08
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U
UC001 2.57
UC001 2.61
UC003 2.57
UC003 2.61
UC005 2.57
UC005 2.61
UC008 2.57
UC008 2.61
UC009 2.57
UC009 2.61
UC133P 2.56
UC133P 2.58
UC162P 2.56
UC162P 2.58
UC163P 2.56
UC163P 2.58
UC163PD 2.56
UC163PD 2.58
UC200 2.57
UC200 2.62
UC201 2.57
UC201 2.62
UC205 2.57
UC205 2.62
UC209 2.57
UC209 2.62
UC220 2.57
UC220 2.62
UC221 2.57
UC221 2.62
UC222 2.57
UC222 2.62
UC223 2.57
UC223 2.62
UC224 2.57
UC224 2.62
UC225 2.57
UC225 2.62
UC226 2.57
UC226 2.62
UC230 2.57
UC230 2.62
UC230X10 2.57
UC230X10 2.62
UC230X15 2.57
UC230X15 2.62
UC231 2.57
UC231 2.62
UC232 2.57
UC232 2.62
UC233 2.57
UC233 2.62
UC233EM 2.57
UC233P 2.56
UC233P 2.59
UC233T 2.57
UC234 2.57
UC234 2.62
UC234PR 2.56
UC234PR 2.59
UC235 2.57
UC235 2.62
UC236 2.57
UC236 2.62
UC239 2.57
UC239 2.62
UC262PR 2.56
UC262PR 2.59
UC263P 2.56
UC263P 2.59
UC263PD 2.56
UC263PD 2.59
UC263PM 2.56
UC263PM 2.59
UC264PR 2.56
UC264PR 2.59
UC268 2.62
UC288 2.66
UC288 2.70
UC289 2.70
UC310H 2.56
UC310H 2.58
UC311H 2.56
UC311H 2.58
UC313H 2.56
UC313H 2.58
UC434P 2.56
UC434P 2.60
UC434X 2.56
UC434X 2.60
UC436PR 2.56

UC436PR 2.60
UC436XR 2.56
UC436XR 2.60
UC463PR 2.56
UC463PR 2.60
UC463XR 2.56
UC463XR 2.60
UC464P 2.56
UC464P 2.60
UC464PM 2.56
UC464PM 2.60
UC464X 2.56
UC464X 2.60
UC466PR 2.56
UC466PR 2.60
UC466XR 2.56
UC466XR 2.60
UC811 2.68
UC812 2.68
UC815 2.66
UC816 2.66
UC820 2.68
UC826 2.67
UC827 2.68
UC828 2.67
UC830 2.65
UC832 2.64
UC832 2.65
UC834 2.65
UC842 2.64
UC844 2.64
UC851 2.64
UC855 2.64
UC856E 2.70
UC868 2.69
UC870 2.69
UC875 2.69
UC876 2.69
UC877 2.69
UC911 2.71
UC912 2.71
UC915 2.71
UC916 2.71
UC922 2.64
UC951 2.57
UC951 2.62
UC960 2.57
UC960 2.62
UC962 2.57
UC962 2.62
UC964 2.57
UC964 2.62
UC969 2.62
UC969 2.81
UC971 2.70
UC972 2.70
UC975 2.70
UC976 2.70
UC988 2.66
UC988 2.70
UC990 2.70
UC991 2.70
UC992 2.70
UD01F1 2.25
UD01F1 2.29
UD01F2 2.25
UD01F2 2.29
UD02F1 2.25
UD02F1 2.29
UD02F2 2.25
UD02F2 2.29
UD11B1 2.28
UD11B3 2.24
UD11B3 2.28
UD11B4 2.24
UD11B4 2.28
UD11F1 2.25
UD11F1 2.29
UD11F4 2.25
UD11F4 2.29
UD12B3 2.24
UD12B3 2.28
UD12B4 2.24
UD12B4 2.28
UD12F1 2.25
UD12F1 2.29
UD12F4 2.25
UD12F4 2.29
UD13B2 2.25
UD13B2 2.28
UD21A2 2.25
UD21A2 2.28
UD21A5 2.25

UD21A5 2.28
UD21B3 2.24
UD21B3 2.28
UD21B6 2.24
UD21B6 2.28
UD21C2 2.25
UD21C2 2.28
UD21F1 2.25
UD21F1 2.29
UD21G1 2.25
UD21G1 2.28
UD22A5 2.25
UD22A5 2.28
UD22B3 2.24
UD22B3 2.28
UD22B6 2.24
UD22B6 2.28
UD22C2 2.25
UD22C2 2.28
UD22F1 2.25
UD22F1 2.29
UD22G1 2.25
UD22G1 2.28
UD31B3 2.24
UD31B3 2.28
UD31C1 2.25
UD31C1 2.29
UD31F1 2.25
UD31F1 2.29
UD32B3 2.24
UD32B3 2.28
UD32C1 2.25
UD32C1 2.29
UD32F1 2.25
UD32F1 2.29
UD41A2 2.25
UD41A2 2.28
UD41F1 2.25
UD41F1 2.29
UD42C1 2.25
UD42C1 2.29
UD42F1 2.25
UD42F1 2.29
UDAR235 14.36
UDAR335 14.36
UDB2050080 14.34
UDB2075125 14.34
UDB2120170 14.34
UDB2165215 14.34
UDB2215265 14.34
UDB3050080 14.34
UDB3075125 14.34
UDB3120170 14.34
UDB3165215 14.34
UDB3215265 14.34
UDM2000BLD 14.35
UDM2147E04 14.35
UDM2200E09 14.35
UDM2200Q06 14.35
UDM2215R06 14.35
UDM2244Q12 14.35
UDM3000BLD 14.35
UDM3147E04 14.35
UDM3200E09 14.35
UDM3200Q06 14.35
UDM3200SLQ06 14.35
UDM3215R06 14.35
UDM3215SLR06 14.35
UDM3244Q12 14.35
UDM3244SLQ12 14.35
UDM3275R10 14.35
UDM3294Q08 14.35
UDM3306R12 14.35
UDM3306SLR12 14.35
UDS3070120 14.34
UDS32050RE 14.36
UDSLS098 14.36
UDSLS118 14.36
UDSLS138 14.36
UDSLS163 14.36
UDSLS183 14.36
UDSLS203 14.36
UDSLS223 14.36
UE21D1 2.24
UE21D1 2.27
UE21D2 2.24
UE21D2 2.27
UE21D3 2.24
UE21D3 2.27
UE31D6 2.24
UE31D6 2.27
UG02E1N 2.25
UG02E1N 2.29

UG11A1 2.29
UK190282 14.28
UK190283 14.28
UK190382 14.28
UK190383 14.28
UK190482 14.28
UK190483 14.28
UK21A3 2.24
UK21A3 2.26
UK21LH0 2.24
UK21LH0 2.26
UK21LH1 2.26
UK21LH1M 2.24
UK21LH1M 2.26
UK21R1 2.24
UK21R1 2.26
UK21S1 2.24
UK21S1 2.26
UK22A2 2.24
UK22A2 2.26
UK22LH0 2.24
UK22LH0 2.26
UK22LH1 2.24
UK22LH1 2.26
UK22LH1M 2.24
UK22LH1M 2.26
UK22U1 2.24
UK22U1 2.26
UK240282 14.30
UK240283 14.30
UK240382 14.30
UK240383 14.30
UK240482 14.30
UK240483 14.30
UK31LH1 2.24
UK31LH1 2.26
UK31LH1F 2.26
UK31LH1FM 2.24
UK31LH1FM 2.26
UK31LH34 2.24
UK31LH34 2.26
UK31LH34M 2.24
UK31LH34M 2.26
UK32U1 2.24
UK32U1 2.26
UK340282 14.32
UK340283 14.32
UK340382 14.32
UK340383 14.32
UK340482 14.32
UK340483 14.32
UK41LH34F 2.24
UK41LH34F 2.26
UK42T1 2.24
UK42T1 2.26
UKB190280 14.29
UKB190380 14.29
UKB190480 14.29
UKB240280 14.31
UKB240380 14.31
UKB240480 14.31
UKB340280 14.33
UKB340380 14.33
UKB340480 14.33
UKE190280 14.29
UKE190380 14.29
UKE190480 14.29
UKE240280 14.31
UKE240380 14.31
UKE240480 14.31
UKE340280 14.33
UKE340380 14.33
UKE340480 14.33
UKK190282 14.29
UKK190283 14.29
UKK190382 14.29
UKK190383 14.29
UKK190482 14.29
UKK190483 14.29
UKK240282 14.31
UKK240283 14.31
UKK240382 14.31
UKK240383 14.31
UKK240482 14.31
UKK240483 14.31
UKK340282 14.33
UKK340283 14.33
UKK340382 14.33
UKK340383 14.33
UKK340482 14.33
UKK340483 14.33
UKM190280 14.29
UKM190380 14.29
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UKM190480 14.29
UKM240280 14.31
UKM240380 14.31
UKM240480 14.31
UKM340280 14.33
UKM340380 14.33
UKM340480 14.33
UKS190280 14.29
UKS190380 14.29
UKS190480 14.29
UKS240280 14.31
UKS240380 14.31
UKS240480 14.31
UKS340280 14.33
UKS340380 14.33
UKS340480 14.33
UM01F 2.32
UM30A1 2.64
UM30A2 2.64
UM30A3 2.64
UM30A4 2.64
UM30A5 2.64
UM92E 2.27
UM92H 2.27
UM92LH1 2.27
UM92LH4 2.27
UM92P 2.27
UM92S 2.27
UM92W 2.69
UM92X 2.69
UM92Y 2.69
UM92Z 2.69
UN03A 2.07
UN03A 2.31
UN04A 2.07
UN04A 2.31
UN05A 2.07
UN05A 2.31
UN06A 2.31
UN07A 2.07
UN07A 2.31
UN08A 2.31
UN09A 2.07
UN09A 2.31
UN12A 2.07
UN12A 2.31
UT12K 2.30
UT12L 2.30
UT12M 2.30
UT21A 2.19
UT21B 2.19
UT21C 2.19
UT21D 2.19
UT21E 2.19
UT21F 2.19
UT50C 2.31
UT91A 2.32
UT91B 2.32
UT91S 2.32
UT92A 2.32
UT92B 2.32
UT92S 2.32
UZ00K2 3.02
UZ00K2  2.07
UZ01B3 2.30
UZ01D1 2.30
UZ01V1 1.14
UZ01V1 2.31
UZ01V1 2.71
UZ01V1 2.83
UZ02B3 2.30
UZ02B9 1.12
UZ06A1 2.31
UZ100 2.31
UZ21MP 2.17
UZ22MP 2.17
UZ23MP 2.17
UZ24MP 2.17
UZ25MP 2.17
UZ25V1 1.14
UZ25V1 2.31
UZ25V1 2.71
UZ25V1 2.83
UZ25V2 1.14
UZ25V2 2.31
UZ25V2 2.71
UZ25V2 2.83
UZ50A1 2.31
UZ51A1 2.31
UZ52A1 2.31
UZ61S2 2.32

V
V801V 1.29
VB118B 1.04
VB118R 1.04
VB218B 1.04
VB218R 1.04
VB318B 1.04
VB318MMP 1.06
VB318MMT 1.06
VB318R 1.04
VB418B 1.04
VB418MMP 1.06
VB418MMT 1.06
VB418MTP 1.06
VB418MTT 1.06
VB418R 1.04
VDE09057011 14.42
VDE09059005 14.42
VDE09127011 14.42
VDE09129005 14.42
VDQ06057011 14.42
VDQ06059005 14.42
VDQ06127011 14.42
VDQ06129005 14.42
VDQ12057011 14.42
VDQ12059005 14.42
VDQ12127011 14.42
VDQ12129005 14.42
VDR06057011 14.43
VDR06059005 14.43
VDR06127011 14.43
VDR06129005 14.43
VDR10057011 14.43
VDR10059005 14.43
VDR10127011 14.43
VDR10129005 14.43
VDR12057011 14.43
VDR12059005 14.43
VDR12127011 14.43
VDR12129005 14.43
VE09057011 14.40
VE09059005 14.40
VE09127011 14.40
VE09129005 14.40
VE103M 1.28
VE103PN 1.30
VE106M 1.28
VE106PN 1.30
VE110M 1.28
VE110PN 1.30
VE112M 1.28
VE112PN 1.30
VE118M 1.28
VE118PN 1.30
VE212M 1.28
VE212M 11.11
VE212PN 1.30
VE218M 1.28
VE218PN 1.30
VE312M 1.28
VE312M 11.11
VE312PN 1.30
VE318M 1.28
VE318PN 1.30
VE412M 1.28
VE412PN 1.30
VEE0912E 14.44
VEQ0612E 14.44
VEQ1212E 14.44
VQ06057011 14.40
VQ06059005 14.40
VQ06127011 14.40
VQ06129005 14.40
VQ12057011 14.40
VQ12059005 14.40
VQ12127011 14.40
VQ12129005 14.40
VR06057011 14.41
VR06059005 14.41
VR06127011 14.41
VR06129005 14.41
VR10057011 14.41
VR10059005 14.41
VR10127011 14.41
VR10129005 14.41
VR12057011 14.41
VR12059005 14.41
VR12127011 14.41
VR12129005 14.41
VU12LN 1.26
VU24LN 1.26
VU36LN 1.26

VU48LN 1.26
VZ001VB 1.05
VZ003VB 1.05
VZ004VB 1.04
VZ004VB 1.06
VZ005VB 1.05
VZ006VB 1.05
VZ008VB 1.06
VZ009VB 1.05
VZ00ASF 1.07
VZ00ASF 1.15
VZ010VB 1.05
VZ011 1.31
VZ011VB 1.05
VZ012VB 1.05
VZ013V 1.31
VZ013VB 1.05
VZ014VB 1.05
VZ016M 1.31
VZ020D 1.31
VZ020M 1.31
VZ021V 1.31
VZ025D 1.31
VZ025M 1.31
VZ02MM 1.07
VZ02MM 1.15
VZ032D 1.31
VZ032M 1.31
VZ040 1.31
VZ040M 1.31
VZ041 1.31
VZ041VB 1.05
VZ101N 1.27
VZ102N 1.27
VZ103N 1.27
VZ104N 1.27
VZ111N 1.27
VZ112N 1.27
VZ113N 1.27
VZ114N 1.27
VZ118P 1.04
VZ118T 1.04
VZ131N 1.27
VZ132N 1.27
VZ133N 1.27
VZ134N 1.27
VZ218P 1.04
VZ218T 1.04
VZ302N 1.27
VZ304N 1.27
VZ306 1.07
VZ306 1.15
VZ310PVB 1.05
VZ310TVB 1.05
VZ311 1.29
VZ311 1.31
VZ311PVB 1.05
VZ311TVB 1.05
VZ313 1.24
VZ318P 1.04
VZ318P 1.06
VZ318T 1.04
VZ318T 1.06
VZ404 1.19
VZ404 2.19
VZ405N 1.13
VZ405N 1.27
VZ410N 1.27
VZ415 1.29
VZ415 1.31
VZ416 1.29
VZ416 1.31
VZ418P 1.04
VZ418P 1.06
VZ418T 1.04
VZ418T 1.06
VZ455N 1.27
VZ455P 1.27
VZ535 1.05
VZ536 1.27
VZ537 1.27
VZ538 1.27
VZ539 1.27
VZ602 1.27
VZ699N 1.05
VZ708N 1.05
VZ708N 3.02
VZ711 1.29
VZ711 1.31
VZ711 3.02
VZ722 1.31
VZ723 1.31
VZ724 1.31

VZ744 1.29
VZ747 1.29
VZ748 1.29
VZ754 1.29
VZ758 1.29

W
WHT1400 10.21
WHT1400 8.17
WHT1403 10.21
WHT1403 8.17
WHT1405 10.21
WHT1405 8.17
WJA000B 12.08
WJA001B 12.08
WJA003B 12.08
WJA008B 12.08
WJA010B 12.08
WJA040B 12.08
WJA100B 12.09
WJA102B 12.09
WJA155B 12.09
WJA157B 12.09
WJA220B 12.09
WJA223B 12.09
WJA223B 12.09
WJA250B 12.09
WJA256B 12.09
WJA257B 12.09
WJA291B 12.09
WJA450B 12.09
WJA681B 12.09
WJA682B 12.09
WJA690 12.08
WJA691 12.08
WJA693 12.08
WJA694 12.08
WK696 9.147
WK697 9.147
WNA001 9.142
WNA001B 9.142
WNA002 9.142
WNA002B 9.142
WNA003 9.142
WNA003B 9.142
WNA006 9.142
WNA006B 9.142
WNA008 9.142
WNA008B 9.142
WNA010 9.142
WNA020 9.142
WNA020B 9.142
WNA021 9.142
WNA021B 9.142
WNA022 9.142
WNA022B 9.142
WNA023 9.142
WNA023B 9.142
WNA025 9.142
WNA025B 9.142
WNA032 9.143
WNA033 9.143
WNA035 9.143
WNA036 9.143
WNA037 9.143
WNA037B 9.143
WNA038 9.143
WNA040 9.142
WNA040B 9.142
WNA041 9.142
WNA041B 9.142
WNA044 9.142
WNA044B 9.142
WNA045 9.142
WNA045B 9.142
WNA100 9.143
WNA100B 9.143
WNA104 9.143
WNA104B 9.143
WNA105 9.143
WNA105B 9.143
WNA155 9.144
WNA155B 9.144
WNA157 9.144
WNA157B 9.144
WNA300 9.143
WNA300B 9.143
WNA301 9.143
WNA301B 9.143
WNA401 9.147
WNA401B 9.147
WNA402 9.147
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WNA402B 9.147
WNA403 9.147
WNA403B 9.147
WNA408 9.147
WNA408B 9.147
WNA450 9.144
WNA455 9.144
WNA455B 9.144
WNA601 9.144
WNA602 9.144
WNA603 9.144
WNA650 9.146
WNA650B 9.146
WNA651 9.146
WNA651B 9.146
WNA652 9.146
WNA652B 9.146
WNA653 9.146
WNA653B 9.146
WNA654 9.146
WNA654B 9.146
WNA655 9.146
WNA655B 9.146
WNA656 9.146
WNA656B 9.146
WNA657 9.146
WNA657B 9.146
WNA658 9.146
WNA658B 9.146
WNA659 9.146
WNA659B 9.146
WNA681 9.146
WNA681B 9.146
WNA682 9.146
WNA682B 9.146
WNA683 9.146
WNA683B 9.146
WNA684 9.146
WNA685 9.146
WNA685B 9.146
WNA686 9.146
WNA686B 9.146
WNA690 9.147
WNA690B 9.147
WNA691 9.147
WNA691B 9.147
WNA692 9.146
WNA693 9.147
WNA694 9.147
WNA695 9.145
WNA696 9.145
WNA697 9.145
WNA698 9.145
WNA699 9.145
WNA700 9.147
WNAxxx 8.46
WNAxxx 9.148
WNT302 8.46
WNT302 9.148
WNT304 8.46
WNT304 9.148
WNT331 8.46
WNT331 9.148
WNT332 8.46
WNT332 9.148
WNT902 8.46
WNT902 9.148
WNT902B 8.46
WNT902B 9.148
WNT912 8.46
WNT912 9.148
WNT912B 8.46
WNT912B 9.148
WNT922 8.46
WNT922 9.148
WNT922B 8.46
WNT922B 9.148
WNT932 8.46
WNT932 9.148
WNT932B 8.46
WNT932B 9.148
WNT944 8.46
WNT944 9.148
WNT944B 8.46
WNT944B 9.148
WNT954 8.46
WNT954 9.148
WNT954B 8.46
WNT954B 9.148
WNT964 8.46
WNT964 9.148
WNT964B 8.46
WNT964B 9.148

WNT974 8.46
WNT974 9.148
WNT974B 8.46
WNT974B 9.148
WNT982 8.46
WNT982 9.148
WNT982B 8.46
WNT982B 9.148
WS120 10.08
WS120 13.14
WS120 14.49
WS130 10.08
WS130 13.14
WS130 14.49
WS179 1.13
WS697 14.14
WST900 10.21
WST900 8.17
WUZ681 9.145
WUZ682 9.145
WUZ686 9.145
WUZ687 9.145
WUZ690 9.145
WUZ691 9.145
WUZ692 9.145
WUZ695 9.145
WUZ696 9.145
WUZ697 9.145
WUZ698 9.145
WUZ699 9.145
WXA001 10.08
WXA001 10.09
WXA001 13.14
WXA001 14.49
WXA010 10.05
WXA010 10.17
WXA010 10.21
WXA010 8.17
WXA010 8.19
WXA011 10.05
WXA011 10.17
WXA011 10.21
WXA011 8.17
WXA011 8.19
WXA012 10.05
WXA012 10.17
WXA012 10.21
WXA012 8.17
WXA012 8.19
WXA450 10.05
WXA450 10.17
WXA450 10.21
WXA450 8.17
WXA450 8.19
WXA450G 10.05
WXA450G 10.17
WXA450G 10.21
WXA450G 8.17
WXA450G 8.19
WXA450R 10.21
WXA455 10.17
WXA458 10.17
WXA601 10.11
WXA601 9.144
WXA602 10.11
WXA602 9.144
WXA603 10.11
WXA603 9.144
WXA604 10.11
WXA604 9.144
WXA605 10.11
WXA605 9.144
WXA606 10.11
WXA606 9.144
WXA681B 10.17
WXA681N 10.17
WXA681T 10.17
WXA682B 10.17
WXA682N 10.17
WXA682T 10.17
WXA683B 10.17
WXA683N 10.17
WXA683T 10.17
WXA690 10.10
WXA691 10.10
WXA692 10.10
WXA693 10.10
WXA695 10.10
WXA696 10.10
WXA699 10.09
WXD000B 10.10
WXD000N 10.10
WXD000T 10.10

WXD001B 10.10
WXD001N 10.10
WXD001T 10.10
WXD004B 10.10
WXD004N 10.10
WXD004T 10.10
WXD010B 10.10
WXD010N 10.10
WXD010T 10.10
WXD011B 10.10
WXD011N 10.10
WXD011T 10.10
WXD013B 10.10
WXD013N 10.10
WXD013T 10.10
WXD050B 10.16
WXD050N 10.16
WXD050T 10.16
WXD050x 10.20
WXD050x 8.16
WXD055B 10.16
WXD055N 10.16
WXD055T 10.16
WXD062B 10.16
WXD062N 10.16
WXD062T 10.16
WXD063B 10.16
WXD063N 10.16
WXD063T 10.16
WXD100B 1.13
WXD100B 10.09
WXD100E 10.09
WXD100N 10.09
WXD100R 10.09
WXD100T 10.09
WXD100V 10.09
WXD101B 10.09
WXD101N 10.09
WXD101T 10.09
WXD103B 10.09
WXD103N 10.09
WXD103T 10.09
WXD104R 10.09
WXD105B 10.09
WXD105N 10.09
WXD105T 10.09
WXD112B 10.15
WXD112N 10.15
WXD112T 10.15
WXD155B 10.11
WXD155N 10.11
WXD155T 10.11
WXD201B 10.14
WXD201N 10.14
WXD201T 10.14
WXD202B 10.15
WXD202N 10.15
WXD202T 10.15
WXD205B 10.12
WXD205B 13.15
WXD205B 14.50
WXD205N 10.12
WXD205N 13.15
WXD205N 14.50
WXD205T 10.12
WXD205T 13.15
WXD205T 14.50
WXD206B 10.12
WXD206B 13.15
WXD206B 14.50
WXD206N 10.12
WXD206N 13.15
WXD206N 14.50
WXD206T 10.12
WXD206T 13.15
WXD206T 14.50
WXD230B 10.13
WXD230N 10.13
WXD230T 10.13
WXD230T 10.13
WXD251B 10.14
WXD251N 10.14
WXD251T 10.14
WXD253B 10.14
WXD253N 10.14
WXD253T 10.14
WXD256B 10.14
WXD256N 10.14
WXD256T 10.14
WXD744B 10.15
WXD744N 10.15
WXD744T 10.15
WXE302x 10.20

WXE302x 8.16
WXE302x 8.51
WXE304x 10.20
WXE304x 8.16
WXE304x 8.51
WXE306x 10.20
WXE306x 8.16
WXE306x 8.51
WXE312x 10.20
WXE312x 8.16
WXE314x 10.20
WXE314x 8.16
WXE316x 10.20
WXE316x 8.16
WXF003 10.10
WXF008 10.10
WXF010 10.10
WXF023 10.10
WXF051 10.16
WXF052 10.16
WXF054 10.16
WXF055 10.16
WXF062 10.16
WXF063 10.16
WXF092 10.20
WXF092 8.51
WXF094 10.20
WXF094 8.51
WXF096 10.20
WXF096 8.51
WXF100 1.13 
WXF100 10.09
WXF105 10.09
WXF112 10.15
WXF113 10.15
WXF122 10.09
WXF123 10.09
WXF155 10.11
WXF160B 10.09
WXF160E 10.09
WXF160N 10.09
WXF160R 10.09
WXF160T 10.09
WXF160V 10.09
WXF221 10.12
WXF221 13.15
WXF221 14.50
WXF222 10.12
WXF222 13.15
WXF222 14.50
WXF224 10.12
WXF224 13.15
WXF224 14.50
WXF225 10.12
WXF225 13.15
WXF225 14.50
WXF226 10.12
WXF226 13.15
WXF226 14.50
WXF228 10.12
WXF228 13.15
WXF228 14.50
WXF230 10.13
WXF231 10.13
WXF232 10.13
WXF233 10.13
WXF250 10.14
WXF253 10.14
WXF256 10.14
WXF257 10.14
WXF421B 10.08
WXF421B 13.14
WXF421B 14.49
WXF421E 10.08
WXF421E 13.14
WXF421E 14.49
WXF421N 10.08
WXF421N 13.14
WXF421N 14.49
WXF421R 10.08
WXF421R 13.14
WXF421R 14.49
WXF421T 10.08
WXF421T 13.14
WXF421T 14.49
WXF421V 10.08
WXF421V 13.14
WXF421V 14.49
WXF422B 10.08
WXF422B 13.14
WXF422B 14.49
WXF422E 10.08
WXF422E 13.14
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WXF422E 14.49
WXF422N 10.08
WXF422N 13.14
WXF422N 14.49
WXF422R 10.08
WXF422R 13.14
WXF422R 14.49
WXF422T 10.08
WXF422T 13.14
WXF422T 14.49
WXF422V 10.08
WXF422V 13.14
WXF422V 14.49
WXF423B 10.08
WXF423B 13.14
WXF423B 14.49
WXF423E 10.08
WXF423E 13.14
WXF423E 14.49
WXF423N 10.08
WXF423N 13.14
WXF423N 14.49
WXF423R 10.08
WXF423R 13.14
WXF423R 14.49
WXF423T 10.08
WXF423T 13.14
WXF423T 14.49
WXF423V 10.08
WXF423V 13.14
WXF423V 14.49
WXF431 10.08
WXF431 13.14
WXF431 14.49
WXF432 10.08
WXF432 13.14
WXF432 14.49
WXF433 10.08
WXF433 13.14
WXF433 14.49
WXF436B 10.08
WXF436B 13.14
WXF436B 14.49
WXF436N 10.08
WXF436N 13.14
WXF436N 14.49
WXF436T 10.08
WXF436T 13.14
WXF436T 14.49
WXF601 10.11
WXF602 10.11
WXF603 10.11
WXF621 10.15
WXF622 10.14
WXF622 10.15
WXF625 10.14
WXF625 10.15
WXF631 10.15
WXF633 10.14
WXF633 10.15
WXF641 10.15
WXF644 10.14
WXF644 10.15
WXF688B 10.11
WXF688N 10.11
WXF688T 10.11
WXF689B 10.11
WXF689N 10.11
WXF689T 10.11
WXP0002 10.05
WXP0002 10.17
WXP0002 8.19
WXP0005 10.17
WXP0008 10.17
WXP0012 10.05
WXP0012 8.19
WXP0013 10.05
WXP0013 8.19
WXP0014 10.05
WXP0014 8.19
WXP0022 10.05
WXP0022 8.19
WXP0023 10.05
WXP0023 8.19
WXP0042 10.05
WXP0042 8.19
WXP0043 10.05
WXP0043 8.19
WXP0102 10.05
WXP0102 10.17
WXP0102 8.19
WXP0105 10.17
WXP0108 10.17

WXP0112 10.05
WXP0112 8.19
WXP0113 10.05
WXP0113 8.19
WXP0114 10.05
WXP0114 8.19
WXP0122 10.05
WXP0122 8.19
WXP0123 10.05
WXP0123 8.19
WXP0142 10.05
WXP0142 8.19
WXP0143 10.05
WXP0143 8.19
WXP0202 10.05
WXP0202 10.17
WXP0202 8.19
WXP0205 10.17
WXP0208 10.17
WXP0212 10.05
WXP0212 8.19
WXP0213 10.05
WXP0213 8.19
WXP0214 10.05
WXP0214 8.19
WXP0222 10.05
WXP0222 8.19
WXP0223 10.05
WXP0223 8.19
WXP0242 10.05
WXP0242 8.19
WXP0243 10.05
WXP0243 8.19
WXP0902 10.05
WXP0902 8.19
WXP0912 10.05
WXP0912 8.19
WXP0913 10.05
WXP0913 8.19
WXP0914 10.05
WXP0914 8.19
WXP0922 10.05
WXP0922 8.19
WXP0923 10.05
WXP0923 8.19
WXP0942 10.05
WXP0942 8.19
WXP0943 10.05
WXP0943 8.19
WXP2002 10.05
WXP2002 8.19
WXP2012 10.05
WXP2012 8.19
WXP2013 10.05
WXP2013 8.19
WXP2014 10.05
WXP2014 8.19
WXP2022 10.05
WXP2022 8.19
WXP2042 10.05
WXP2042 8.19
WXP2043 10.05
WXP2043 8.19
WXP2102 10.05
WXP2102 8.19
WXP2112 10.05
WXP2112 8.19
WXP2113 10.05
WXP2113 8.19
WXP2114 10.05
WXP2114 8.19
WXP2122 10.05
WXP2122 8.19
WXP2142 10.05
WXP2142 8.19
WXP2143 10.05
WXP2143 8.19
WXP2202 10.05
WXP2202 8.19
WXP2212 10.05
WXP2212 8.19
WXP2213 10.05
WXP2213 8.19
WXP2214 10.05
WXP2214 8.19
WXP2222 10.05
WXP2222 8.19
WXP2242 10.05
WXP2242 8.19
WXP2243 10.05
WXP2243 8.19
WXP2402 10.05
WXP2402 8.19

WXP2412 10.05
WXP2412 8.19
WXP2413 10.05
WXP2413 8.19
WXP2414 10.05
WXP2414 8.19
WXP2422 10.05
WXP2422 8.19
WXP2442 10.05
WXP2442 8.19
WXP2443 10.05
WXP2443 8.19
WXP2502 10.05
WXP2502 8.19
WXP2512 10.05
WXP2512 8.19
WXP2513 10.05
WXP2513 8.19
WXP2514 10.05
WXP2514 8.19
WXP2522 10.05
WXP2522 8.19
WXP2542 10.05
WXP2542 8.19
WXP2543 10.05
WXP2543 8.19
WXP4402  10.05
WXP4402  8.19
WXP4404  10.05
WXP4404  8.19
WXP4408 10.05
WXP4408 8.19
WXP4702 10.05
WXP4702 8.19
WXP4704  10.05
WXP4704  8.19
WXP4708 10.05
WXP4708 8.19
WXP4802 10.05
WXP4802 8.19
WXP4804  10.05
WXP4804  8.19
WXP4808 10.05
WXP4808 8.19
WXPxxxx 10.17
WXPxxxx 10.21
WXPxxxx 8.17
WXT302 10.20
WXT302 8.16
WXT304 10.20
WXT304 8.16
WXT306 10.20
WXT306 8.16
WXT312 10.20
WXT312 8.16
WXT314 10.20
WXT314 8.16
WXT316 10.20
WXT316 8.16
WXT501 10.20
WXT501 8.16
WXT505 10.20
WXT505 8.16

X
XEM510 11.05
XEM510 11.11
XEV080 11.04
XEV1K07T2 11.04
XEV1K22T2 11.04
XEV1R22T2 11.05
XEV304 11.04
XEV305 11.04
XEV423 11.07
XEV423 11.11
XEV426 11.11
XEV427 11.11
XEV428 11.11
XEV600 11.10
XEV600C 11.10
XEV601 11.10
XEV601C 11.10
XEVA100 11.07
XEVA110 11.06
XEVA115 11.06
XEVA116 11.06
XEVA130 11.06
XEVA135 11.06
XEVA140 11.06
XEVA150 11.06
XEVA160 11.06
XEVA200 11.04

XEVA300 11.07
XEVA310 11.07
XEVA400 11.05
XEVA400 11.11
XEVA410 11.05
XEVA431 11.05
XEVA433 11.05
XEVS000 11.08
XEVS020 11.08
XEVS030 11.08
XEVS100 11.08
XEVS110 11.08
XEVS116 11.08
XEVS120 11.08
XEVS130 11.08
XEVS140 11.08
XEVS150 11.09
XEVS200 11.09
XEVS201 11.09
XEVS205 11.09
XEVS206 11.09
XEVS215 11.09
XEVS400 11.09
XEVS410 11.09
XEVS500 11.09
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