
2023
2024

Catalogus
2023 / 2024



1

De betrouwbare 
partner voor 
intelligente 
oplossingen
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Samen 
sterker
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Daniel Hager 
CEO van de Hager Group

Samen bouwen aan de 
elektrische wereld van 
morgen

Beste klanten, partners en vrienden van de 
Hager Group,  

We leven in een tijd van verandering. De nieuwe 
geopolitieke en marktomstandigheden doen ons 
nog meer beseffen hoe kostbaar onze grondstoffen 
zijn en hoe belangrijk energie is voor onze manier 
van leven.

De recente ontwikkelingen zetten ons ertoe aan 
onze energietransitie verder te versnellen. Meer 
hernieuwbare energie, meer elektrische mobiliteit, 
meer energiebeheer. Meer dan ooit begrijpen we 
de werkelijke betekenis van de uitspraak 
"de toekomst zal elektrisch zijn". 
Deze noodzakelijke verandering is een opportuniteit 
voor onze hele industrie.

De energieschaarste doet ons met andere ogen 
kijken naar energie-efficiëntie en -beheer. 
Onze industrie speelt een essentiële rol bij het 
leveren van de producten en oplossingen om 
deze uitdagingen aan te gaan. Wij staan aan 
de basis van de vormgeving van de elektrische 
wereld van morgen, een wereld waarin succes op 
lange termijn hand in hand gaat met duurzaam 
ondernemen. De huidige uitdagingen maken ons 
extra vastberaden om deze verandering zelf - samen 
met onze partners en klanten - op te starten.

Het samenwerken, het vinden van een 
gemeenschappelijke basis, het met elkaar praten 
en begrijpen wat de andere partij het meest nodig 
heeft en hoe we elkaar kunnen steunen: al die 
factoren geven extra kracht. Samen vormen we 
een sterk netwerk, dat in staat is de uitdagingen 
aan te gaan die ons nu en in de toekomst te 
wachten staan. Daar ben ik van overtuigd.

Ik blijf optimistisch. De uitdagingen zijn immens. 
Maar ik ken geen andere bedrijfstak waarvoor dit 
tijdperk van verandering zo'n grote kans biedt. 
Wij hebben alle elementen zelf in eigen handen 
om ons te bewijzen en een grote toekomst voor 
onze industrie uit te bouwen.

Met vriendelijke groeten,

Daniel Hager
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Een grote famillie ...
De wereld verandert en wij veranderen mee. In de afgelopen 
60 jaar hebben we ons voortdurend verder ontwikkeld om 
een betrouwbare partner te worden voor elektro-technische 
professionals en groothandels. Tegelijkertijd zijn we een 
familiebedrijf dat trouw is gebleven aan onszelf en onze 
waarden. 

Onder 
één dak
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Het Hager Forum in Obernai (in de Elzas) is 
een inspirerende ontmoetingsplek waar we 
samen met klanten en partners de toekomst 
ontwikkelen. Het is daarmee het perfecte symbool 
voor de innovatieve kracht van de Hager Group.

... ten dienste van ons partnership 
Modernisering van bestaande gebouwen, intelligente gebouw-
oplossingen, digitale diensten, nieuwe energiebronnen 
en technologieën : enorme kansen liggen voor ons open.      
Tegelijkertijd worden de eisen aan bedrijven steeds 
complexer. Daarom is het essentieel dat u kunt rekenen 
op de expertise van onze specialisten. 
Eenheid is kracht : samen kunnen we een antwoord geven 
op de complexe uitdagingen van onze tijd met eenvoudige 
en overtuigende oplossingen, zoals we dat al zestig jaar doen.
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E3
Opwarming van de aarde, uitputting van natuurlijke grondstoffen, 
energietransitie of sociale cohesie : er zijn tal van uitdagingen waarmee 
bedrijven en de hele samenleving geconfronteerd worden. Om duurzame 
ontwikkeling te bevorderen, hebben we verschillende initiatieven 
geïmplementeerd die deel uitmaken van onze E3-aanpak.

E voor    
Environment

We streven er voortdurend naar om onze ecologische 
voetafdruk te verkleinen. De optimalisering van het 
transport van onze producten en het verminderen van 
het energieverbruik in de productie behoren tot onze 
prioriteiten om onze CO2-uitstoot te reduceren.

Environ
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Ethics

Energy

E voor Ethics

E voor  
Energie

Om onze klanten de beste service en producten te kunnen bieden, 
is het van essentieel belang om competente, gemotiveerde en 
gezonde medewerkers te hebben. Daarom bieden we al onze 
medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving, onder-
steunen ze bij hun professionele ontwikkeling en bieden hen 
kansen voor verdere ontwikkeling. We bevorderen bovendien 
de diversiteit in ons personeelsbestand en zorgen voor het   
respect van de ethische principes.

We bieden onze klanten intelligente en milieuvriendelijke 
oplossingen die het energieverbruik verminderen. We analyseren 
en optimaliseren de ecologische prestaties van onze producten 
tijdens de ontwikkelings- en productiefase. Door de producten 
te voorzien van een gedetailleerd milieuprofiel, geven we onze 
klanten transparante informatie over hun ecologische impact 
van het product.

ment
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Als specialist in huishoudelijke verdeelkasten en verdeelkasten voor kleinere  
tertiaire toepassingen, biedt Hager een breed gamma producten die beantwoorden 
aan al uw behoeften : verdeelkasten in PVC of de helft in metaal, installatie in  
opbouw of inbouw, op een kabelkanaal, enz...

Verdeelkasten
Eenvoudige installatie



1.01

Ve
rd

ee
lk

as
te

n

vega verdeelkasten 1.02

vega multimedia kasten 1.06

vega D verdeelkasten 1.08

vega D multimedia kasten 1.16

gamma verdeelkasten 1.18

Kabelkanaalsysteem JK 1.20

Klembeschermers mini gamma 1.24

volta inbouwkasten 1.26

vector hermetische verdeelkasten
voor binnenopstelling

1.28

vector hermetische verdeelkasten
voor buitenopstelling

1.30

Technische gids 1.32

01 Pagina



1.02

De vega kast, 
ruim en doordacht, 
voornamelijk gebruikt voor 
residentiële toepassingen

vega biedt veel voordelen : een snelle en eenvoudige 
installatie, een ongekende toegankelijkheid, een 
gemakkelijke bedrading, meer functies die uw dagelijks 
werk vergemakkelijken, betrouwbaarheid en veiligheid.

De voordelen voor u :

 - Snelle en eenvoudige installatie.

 - Een ongekend bedradingscomfort.

 - Een geraffineerd design.

 - De schema's en de plannen altijd opgeborgen dankzij 
de planhouder geïntegreerd in de kast.

 -  Een multimedia gamma met hetzelfde design als de 
verdeelkasten.

Technische karakteristieken :

 - Klasse II.

 - 1 tot 4 rijen van 18 modules.

 - Beschermingsgraad : IP40, IP41 met speciale toebehoren.

 - Koppelbaar in de hoogte en in de breedte.

 - Conform de residentiële norm EN 60670‐24 en de      
tertiaire norm EN 61439‐3.
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03 0401
Easy Wall Fixation
4 voorgemonteerde 360° 
roterende onderdelen
garanderen een perfecte 
bevestiging van de kast.

02
Draadgeleiders geleiden 
zijdelings de draden en zijn 
verstelbaar in de hoogte.

Een ongekend bedradings-
comfort tussen de DIN-
rails en de bodem, de 
zijwanden en het frame,  
de aardklemmen en de  
modulaire apparatuur.

Individueel wegneembare 
DIN-rails dankzij 2 clipsen 
en zonder werktuig.

07 0805
Schemahouder
om de plannen en de
schema's op te bergen.

06
Een volledig inliggende 
deur met een opening van 
90°.

Verticale of horizontale 
koppeling met behulp van 
toebehoren.

Zelfde design
De multimediakasten
hebben hetzelfde design
als de standaard verdeel-
kasten.

Expert tips

360°360°

90°



 1.04 Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

vega
Opbouwverdeelkasten

Kasten met volle of doorzichtige deur, 1 tot 4 rijen, 18 tot 72 z
Kasten in isolerend materiaal, kleur RAL 9010, voor de verdeling van energie in 
residentiële of kleine professionele installaties. 
Het frame is in zijn geheel demonteerbaar en de DIN-rails zijn één per één verwij-
derbaar, d.m.v. clipsen. De DIN-rails kunnen verlaagd opgesteld worden om zo 
apparatuur met grotere schouderhoogte te kunnen ontvangen.  
 
De kast biedt veel bedradingsruimte :
- tussen DIN-rail en bodem van de kast : 47,5 mm,
- tussen verlaagde DIN-rail en bodem van de kast : 18 mm,
- zijdelingse bedradingsruimte tussen zijwand en DIN-rail : 30 mm,
- asafstand tussen DIN-rails : 150 mm.

De kabelinvoerplaten zijn voorzien van clipsen en kunnen extra worden 
geschroefd.
  
Geleverd met :
bevestigingssysteem “Easy Wall Fixation” met afdekdopjes om de klasse II te 
garanderen, schemahouder, afdekplaatjes, etikethouders met markeringsstrips, 
aardingsmodules quickconnect.

Opties :
- sleutelslot nr. 1242E of 405
- kit IP41
- horizontale of verticale koppelingskits
- bedradingskanalen
- plaat met soepele kabelinvoeren

Technische karakteristieken :
- IP40 (met deur) / IK07 
- Isolatieklasse : II
- In 90 A voor 1- en 2-rijen kast
- In 125 A voor 3- en 4-rijen kast
- Gloeidraadproef : 650 °C 

Normen :
Conform de normen EN 60670-24 en EN 61439-3

Beschriftingssysteem : Hager Ready (zie pagina 1.25) 

� Afmetingen : zie pagina 1.32

VB318R

VB318B

VZ004VB

VZ318T

VZ318P

Afmetingen Aardingsmodule

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Hoogte Verpakk. Ref.

b. 400 x d. 146 mm 1 rij (18 z) T : 4 x 25 + 14 x 4 M 325 mm 1 VB118R

2 rijen (36 z) T : 6 x 25 + 22 x 4 M 475 mm 1 VB218R

3 rijen (54 z) T : 10 x 25 + 34 x 4 M 625 mm 1 VB318R

4 rijen (72 z) T : 12 x 25 + 42 x 4 M 775 mm 1 VB418R

Afmetingen Aardingsmodule

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Hoogte Verpakk. Ref.

b. 400 x d. 146 mm 1 rij (18 z) T : 4 x 25 + 14 x 4 M 325 mm 1 VB118B

2 rijen (36 z) T : 6 x 25 + 22 x 4 M 475 mm 1 VB218B

3 rijen (54 z) T : 10 x 25 + 34 x 4 M 625 mm 1 VB318B

4 rijen (72 z) T : 12 x 25 + 42 x 4 M 775 mm 1 VB418B

Verdeelkasten met doorzichtige deur

Verdeelkasten met volle deur

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor kast : VB118R 1 VZ118T

voor kast  : VB218R 1 VZ218T

voor kast  : VB318R 1 VZ318T

voor kast  : VB418R 1 VZ418T

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor kast : VB118B 1 VZ118P

voor kast  : VB218B 1 VZ218P

voor kast  : VB318B 1 VZ318P

voor kast  : VB418B 1 VZ418P

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor doorzichtige of volle deur 1 VZ004VB

Doorzichtige deuren (als vervangstuk)

Volle deuren (als vervangstuk)

Set van 2 scharnieren (als vervangstuk)
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

vega
Opbouwverdeelkasten

VZ311PVBVZ311TVB

VZ003VB

VZ708N

VZ699N

VZ010VB

VZ011VB

VZ006VBVZ005VB

VZ014VB

VZ041VB

VZ535

JP015

VZ009VB

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- voor doorzichtige deur : slot 1242E 1 VZ310TVB

slot 405 1 VZ311TVB

- voor volle deur : slot 1242E 1 VZ310PVB

slot 405 1 VZ311PVB

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- met rechthoekige vooruitsnijdingen voor kabelgoten en buizen (standaard) 1 VZ001VB

- met soepele kabelingangen 1 VZ003VB

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- ontvangt de verbindingsmodules quickconnect KN…E, KN…N,   KN…P (zie pagina 3.02) 1 VZ708N

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- om de draden zijdelings van de verdeelkast te geleiden 1 VZ699N

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- horizontaal 1 VZ005VB

- verticaal 1 VZ006VB

Karakteristieken Verpakk. Ref.

4 roterende bevestigingsonderdelen + 5 afdekdopjes 1 VZ009VB

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- horizontaal 1 VZ014VB

- verticaal voor 3-rijen kast (VB318B/R) 1 VZ012VB

 voor 4-rijen kast (VB418B/R) 1 VZ013VB

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- voor de montage van modulaire app. tussen 2 modulaire rails 1 VZ010VB

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- voor afdekplaten 1 VZ011VB

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- om de beschermingsindex van IP40 naar IP41 te verhogen 1 VZ041VB

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- om de plannen en schema's op te bergen in de deur van de kast 1 VZ535

Karakteristieken Verpakk. Ref.

afdekplaatje breedte ½ mod. (8,7 mm) 50 P031F
afdekplaatje breedte 1 mod. (17,5 mm) 50 P032F

strook van 18 mod. 50 JP015

Sloten met sleutel (volledig geleverd met 2 sleutels)

Kabelinvoerplaten (als vervangstuk)

Uit te rusten aansluitdwarsstuk

Set van 10 draadgeleiders

Koppelingskits

Montagekit "Easy Wall Fixation" (als vervangstukken)

Horizontale bedradingskanalen (halogeenvrij) 
met montagetoebehoren; afm. b 25 x d. 60 mm

Symmetrische DIN-rail

Set van 4 etikethouders + markeringsstrips 18 mod.

Kit IP41

Schemahouder (als vervangstuk)

Afdekplaatjes (om de ongebruikte plaatsen af te dekken)
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vega
Multimediakasten

Multimediakast met volle of doorzichtige deur
Uit te rusten met actieve en passieve componenten voor de verdeling van VDI-signalen 
(Voice, Data, Images) over stopcontacten van het type RJ45 en coax in de woning. 
De multimediakast is uitgerust met :
- één of 2 DIN-rails om modulaire componenten te ontvangen,
-  geperforeerde bevestigingsplaten om de actieve componenten van de operatoren 

te ontvangen,

- een meervoudige stopcontactblok voorzien van 3 draaibare stopcontacten voor  
  het voeden van de actieve componenten.

Opties :
- sleutelslot nr. 1242E of 405

� Bevestigingstoebehoren en modulaire componenten, zie pagina 1.07

Karakteristieken Afmetingen Hoogte Verpakk. Ref.

uitgerust met :
- 1 DIN-rail, 18 modules + afdekplaat
- 3 geïsoleerde stopcontacten, individueel draaibaar
- 2 geperforeerde bevestingsplaten

b. 400 x d. 146 mm 625 mm 1 rij (18 z) 1 VB318MMT

uitgerust met :
- 1 DIN-rail, 18 modules + afdekplaat
- 3 geïsoleerde stopcontacten, individueel draaibaar
- 3 geperforeerde bevestingsplaten

b. 400 x d. 146 mm 775 mm 1 rij (18 z) 1 VB418MMT

uitgerust met :
- 2 DIN-rails, 36 modules + 2 afdekplaten
- 3 geïsoleerde stopcontacten, individueel draaibaar
- 2 geperforeerde bevestingsplaten

b. 400 x d. 146 mm 775 mm 2 rijen (36 z) 1 VB418MTT

Karakteristieken Afmetingen Hoogte Verpakk. Ref.

uitgerust met :
- 1 DIN-rail, 18 modules + afdekplaat
- 3 geïsoleerde stopcontacten, individueel draaibaar
- 2 geperforeerde bevestingsplaten

b. 400 x d. 146 mm 625 mm 1 rij (18 z) 1 VB318MMP

uitgerust met :
- 1 DIN-rail, 18 modules + afdekplaat
- 3 geïsoleerde stopcontacten, individueel draaibaar
- 3 geperforeerde bevestingsplaten

b. 400 x d. 146 mm 775 mm 1 rij (18 z) 1 VB418MMP

uitgerust met :
- 2 DIN-rails, 36 modules + 2 afdekplaten
- 3 geïsoleerde stopcontacten, individueel draaibaar
- 2 geperforeerde bevestingsplaten

b. 400 x d. 146 mm 775 mm 2 rijen (36 z) 1 VB418MTP

Multimediakasten met doorzichtige deur

Multimediakasten met volle deur

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor kast : VB318MMT 1 VZ318T

voor kasten : VB418MMT / VB418MTT 1 VZ418T

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor kast : VB318MMP 1 VZ318P

voor kasten : VB418MMP / VB418MTP 1 VZ418P

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor doorzichtige of volle deur 1 VZ004VB

Doorzichtige deuren (als vervangstuk)

Volle deuren (als vervangstuk)

Set van 2 scharnieren (als vervangstukken) 

VB318MMT

VB418MMP

VZ004VB

VZ318T

VZ318P

VZ008VB

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor afdekken van DIN-rail 1  VZ008VB

Afdekplaat 1 rij (als vervangstuk)
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

vega
Multimedia systeemcomponenten

TN111

FZ913

FZ06MB

VZ02MM

TN004S TN010S

Geïsoleerde stopcontactblok

Karakteristieken Verpakk. Ref.

bevat 3 draaibare stopcontacten en kan op een DIN-rail geclipst of op een geperforeerde       
bevestigingsplaat geschroefd worden

1 VZ00ASF

VZ00ASF

Bevestigingsset
voor geperforeerde bevestigingsplaat

Set van 4 kabelgeleiders
voor montage op de geperforeerde bevestigingsplaten

Patch panel met 6 connectoren RJ45 Cat 6 UTP
 montage mogelijk op DIN-rail of op de geperforeerde bevestigingsplaat

Telefoonsplitters

Patchsnoeren

Bevestigingssteun
ontvangt de actieve componenten

Karakteristieken Verpakk. Ref.

2 snelbinders en 4 bevestigingsschroeven 1 VZ306

Karakteristieken Verpakk. Ref.

om de datakabels te geleiden 1 FZ913

Karakteristieken Verpakk. Ref.

in geval van een montage op de DIN-rail, wordt de afdekplaat van de kast niet meer gebruikt 1 FZ06MB

Karakteristieken Verpakk. Ref.

4 uitgangen, aansluiting in RJ45 of via telefoonkabel 1 TN131

8 uitgangen, aansluiting in RJ45 of via telefoonkabel 1 TN111

Karakteristieken Verpakk. Ref.

Set van 4 patchsnoeren : RJ45/RJ45 ; 0,50 m 1 TN713

1 patchsnoer : RJ45/RJ45 ; 1 m   1 TN714

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- wordt op de geperforeerde bevestigingsplaten bevestigd                                                                                                 
- bestaat uit 2 delen

1 VZ02MM

VZ306

Connectoren RJ45 + coax type "F"

Karakteristieken Verpakk. Ref.

connector RJ45 Cat 5e UTP + modulaire houder + etikethouder 1 TN004S
connector RJ45 Cat 6 UTP + modulaire houder + etikethouder 1 TN003S
connector RJ45 Cat 6 STP + modulaire houder + etikethouder 1 TN002S
connector coax type “F” + modulaire houder + etikethouder TN010S

TN530

TGF120

Compacte modulaire switch

Voeding voor modulaire switch

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- 8 poorten 1Gbit/s waarvan 4 PoE-poorten
- voedingsspanning : 48 V DC
- te gebruiken met de voeding TGF120

1 TN530

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- voeding 48 V DC; uitgangsstroom 2 A
- exclusief voor de voeding van de switch TN530
- 1 voeding per switch TN530

1 TGF120

TN713 TN714
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Verdeelkasten vega D
Een oplossing voor woningen 
en kleine utiliteitsgebouwen

Efficiëntie, betrouwbaarheid, prestatie en eenvoud : dit zijn 
de eisen waaraan het aanbod van de vega D-kasten voldoet. 
Het gamma bevat elektrische verdeelkasten met een capaciteit 
van 2 tot 7 rijen van 24 modules.

De voordelen voor u :

 - Eenvoudige installatie.

 - Plaatswinst voor de bekabeling.

 - Veelzijdige oplossing voor woningen en kleine             
utiliteitsgebouwen.

 - Geleverd klaar voor gebruik.

 - Onberispelijk design.

 - Kan d.m.v. specifieke toebehoren omgevormd worden 
tot een multimediakast of standaard geleverd worden 
als compleet uitgeruste multimediakast.

Technische karakteristieken :

 - Klasse II.

 - 2 tot 7 rijen van 24 modules.

 - Beschermingsgraad : IP30 zonder deur, IP41 met deur.

 - Koppelbaar in de hoogte en in de breedte.
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03 0401
Eenvoudige bekabeling 
Grote toegankelijkheid aan 
de zijkanten en onder de 
DIN-rails.

02
Veel ruimte 
Tussen de aardingsklemmen 
en de modulaire apparatuur.

Grote kabelingangen 
Voor een gemakkelijke 
doorgang van de kabels.

Horizontale of verticale 
koppeling 
De installatie gebeurt vooraf 
of direct tegen de muur 
dankzij een koppelingskit.

07 0805
Integratie van apparatuur 
45 mm
Dankzij de vooruitsnijding 
wordt de montage eenvou-
dig en snel met behulp van 
een adapter.

06
Montage van een 3e DIN-
rail
Voor het toevoegen van 
een rij verbindingsklemmen 
tussen 2 modulaire rails.

Onberispelijk design
De vega D kasten zijn  
standaard uitgerust met 
een doorzichtige of ondoor-
zichtige deur.

Multimediakast
Dankzij specifieke toebe-
horen kan de modulaire 
kast omgebouwd worden 
tot een multimediakast of 
standaard als uitgeruste 
kast in 2 groottes geleverd 
worden.

Expert tips
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vega D
Opbouwverdeelkasten

vega D opbouwverdeelkasten 2 tot 7 rijen, 24 modules per rij uitgerust met :
- wegneembare kabelinvoerplaten bovenaan en onderaan
- wegneembaar modulair frame
- wegneembare afwerkingskader
- aardingsmodules quickconnect
- etikethouders en markeringsstroken
- afdekplaatjes
- planhouder
- deur
- kabelgeleiders 

Technische karakteristieken :
- IP30 / IK07 (zonder deur)
- IP41 / IK08 (met deur)
- isolatieklasse : klasse II 
- asafstand DIN-rails : 150 mm

Vuurvastheidsklasse volgens 
NF EN 60 695-2-10 en 11 : 
750 °C

Normen :
conform de normen IEC / EN 60439-3 en NF C 61-910

Beschriftingssysteem : Hager Ready (zie pagina 1.25)

 � Toebehoren zie vanaf pagina 1.12
 � Multimediakasten zie vanaf pagina 1.16

Afmetingen Aardingsmodule

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Hoogte Verpakk. Ref.

b. 550 x d. 193 mm 2 rijen (48 z) T : 28 x 4 + 8 x 25 M 450 mm 1 FD22BN

3 rijen (72 z) T : 45 x 4 + 7 x 25 M 600 mm 1 FD32BN

4 rijen (96 z) T : 56 x 4 + 16 x 25 M 750 mm 1 FD42BN

5 rijen (120 z) T : 71 x 4 + 21 x 25 M 900 mm 1 FD52BN

6 rijen (144 z) T : 85 x 4 + 25 x 25 M 1050 mm 1 FD62BN

7 rijen (168 z) T : 102 x 4 + 30 x 25 M 1200 mm 1 FD72BN

Afmetingen Aardingsmodule

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Hoogte Verpakk. Ref.

b. 550 x d. 193 mm 2 rijen (48 z) T : 28 x 4 + 8 x 25 M 450 mm 1 FD22CN

3 rijen (72 z) T : 45 x 4 + 7 x 25 M 600 mm 1 FD32CN

4 rijen (96 z) T : 56 x 4 + 16 x 25 M 750 mm 1 FD42CN

5 rijen (120 z) T : 71 x 4 + 21 x 25 M 900 mm 1 FD52CN

6 rijen (144 z) T : 85 x 4 + 25 x 25 M 1050 mm 1 FD62CN

7 rijen (168 z) T : 102 x 4 + 30 x 25 M 1200 mm 1 FD72CN

Verdeelkasten < 125 A met volle deur

FD52BN

FD52CN

Verdeelkasten < 125 A met doorzichtige deur

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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vega D
Inbouwverdeelkasten

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

vega D inbouwverdeelkasten 2 tot 7 rijen, 24 modules per rij uitgerust met :
- metalen inbouwelement (diepte 110 mm) met kabelinvoerplaten 
- wegneembaar modulair frame
- metalen afwerkingskader : 40 mm opbouw
- aardingsmodules quickconnect
- etikethouders en markeringsstroken
- afdekplaten
- planhouder
- deur
- kabelgeleiders

Technische karakteristieken :
- IP30 / IK07 (zonder deur)
- IP41 / IK08 (met deur)
- isolatieklasse : klasse II 
- asafstand DIN-rails : 150 mm

Vuurvastheidsklasse volgens 
NF EN 60695-2-10 en 11 : 850 °C

Normen :
conform de normen IEC / EN 60439-3 en NF C 61-910

Beschriftingssysteem : Hager Ready (zie pagina 1.25)

 � Toebehoren zie vanaf pagina 1.12

Afmetingen Aardingsmodule

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Hoogte Verpakk. Ref.

b. 600 x d. 150 mm
met opbouw 40 mm

2 rijen (48 z) T : 28 x 4 + 8 x 25 M 537 mm 1 FU22BN

3 rijen (72 z) T : 45 x 4 + 7 x 25 M 687 mm 1 FU32BN

4 rijen (96 z) T : 56 x 4 + 16 x 25 M 837 mm 1 FU42BN

5 rijen (120 z) T : 71 x 4 + 21 x 25 M 987 mm 1 FU52BN

6 rijen (144 z) T : 85 x 4 + 25 x 25 M 1137 mm 1 FU62BN

7 rijen (168 z) T : 102 x 4 + 30 x 25 M 1287 mm 1 FU72BN

Afmetingen Aardingsmodule

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Hoogte Verpakk. Ref.

b. 600 x d. 150 mm
met opbouw 40 mm

2 rijen (48 z) T : 28 x 4 + 8 x 25 M 537 mm 1 FU22CN

3 rijen (72 z) T : 45 x 4 + 7 x 25 M 687 mm 1 FU32CN

4 rijen (96 z) T : 56 x 4 + 16 x 25 M 837 mm 1 FU42CN

5 rijen (120 z) T : 71 x 4 + 21 x 25 M 987 mm 1 FU52CN

6 rijen (144 z) T : 85 x 4 + 25 x 25 M 1137 mm 1 FU62CN

7 rijen (168 z) T : 102 x 4 + 30 x 25 M 1287 mm 1 FU72CN

Verdeelkasten < 125 A met volle deur

FU52BN

FU52CN

Verdeelkasten < 125 A met doorzichtige deur
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Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor  : FD22BN / FU22BN 1 FD22PN

voor  : FD32BN / FU32BN 1 FD32PN

voor  : FD42BN / FU42BN 1 FD42PN

voor  : FD52BN / FU52BN 1 FD52PN

voor  : FD62BN / FU62BN 1 FD62PN

voor  : FD72BN / FU72BN 1 FD72PN

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor  : FD22CN / FU22CN 1 FD22TN

voor  : FD32CN / FU32CN 1 FD32TN

voor  : FD42CN / FU42CN 1 FD42TN

voor  : FD52CN / FU52CN 1 FD52TN

voor  : FD62CN / FU62CN 1 FD62TN

voor  : FD72CN / FU72CN 1 FD72TN

Ondoorzichtige deuren (als vervangstuk)

vega D
Toebehoren

Doorzichtige deuren (als vervangstuk)

Sloten ter vervanging van de oorspronkelijke grendel

Uit te rusten aansluitdwarsstuk

Markeringsstroken voor afdekplaten 24 z

Symmetrische DIN-rail voor montage tussen 2 modulaire rails

Kabelinvoerplaten ter vervanging

Karakteristieken Verpakk. Ref.

oorspronkelijke grendel (als vervangstuk) 1 FD00S0

slot met sleutel n° 1242E 1 FD00S1

slot met sleutel n° 405 1 FD00S4

Karakteristieken Verpakk. Ref.

met rechthoekige vooruitsnijdingen (standaard) 1 FD00P1

met soepele kabelingangen 1 FD00P2

Karakteristieken Verpakk. Ref.

ontvangt de quickconnect verbindingsmodules KN…E, KN…N, KN…P 1 FD00Q1

Karakteristieken Verpakk. Ref.

set bevat :
- 10 doorzichtige etikethouders
- 10 etiketten

1 FD00A1

Karakteristieken Verpakk. Ref.

set van 2 stuks geleverd met bevestigingsschroeven 1 UZ02B9

 � zie pagina 3.02

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Afdekplaten voor DIN-rails (als vervangstuk)

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor afdekking van 1 DIN-rail 1  FD00C4
voor afdekking van 2 DIN-rails 1  FD00C1

FD52PN

FD52TN

FD00S1

FD00Q1

FD00P2

UZ02B9

FD00C1

FD00A1

FD00P1
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vega D
Toebehoren

Karakteristieken Verpakk. Ref.

breedte 1/2 z (8,7 mm) 50 P031F

breedte 1 z (17,5 mm) 50 P032F

breedte 24 z 10 JP002

Karakteristieken Verpakk. Ref.

horizontaal/verticaal 1 FD00F1 

Karakteristieken Verpakk. Ref.

met vooruitsnijdingen voor de wartels M25, M32 en M40 1 FD00P4 

Karakteristieken Verpakk. Ref.

enkel voor de opbouwkasten 1 FD00F2 

Karakteristieken Verpakk. Ref.

enkel voor de inbouwkasten type FUXXXX 1 VZ405N

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor de bevestiging van kabels en buizen 1 FD00F3

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor de scheiding van de sterk-/zwakstroom in de opbouw- en inbouwkasten 1 FD00A3

Karakteristieken Verpakk. Ref.

ontvangt het stopcontact ref. WXF100 en centraalplaat WXD100B 1  FD00G1

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor het stopcontact ref. WXF100 + WXD100B 1 WS179

Afdekplaatjes met clips om de ongebruikte plaatsen af te dekken

Koppelingskit

Kit met afdekplaatjes voor de zijkant

Set van 4 haken voor muurbevestiging

Bevestigingssysteem voor holle wanden

Bevestigingsbeugel

Horizontaal scheidingsschot

Adapter voor mechanismen gallery 45 mm

Klapdeksel voor stopcontact

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Karakteristieken Verpakk. Ref.

formaat 45 mm 2P + A 1  WXF100 +  
WXD100B

Stopcontact gallery

JP002

FD00F1

FD00P4

FD00F2

VZ405N

FD00F3

FD00A3

P031F
P032F

FD00G1

WXF100 
+ 

WXD100B
WS179
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Kabelgeleiders
worden op de DIN-rail bevestigd met behulp van beugel UZ01V1 door eenvoudige draaibeweging

Set van 4 bedradingskanalen
horizontale montage

Bevestigingssteun
voor kabelgeleiders UZ25V1 en UZ25V2

Soepele schemahouder
A4-formaat zelfklevend (voor vervanging)

Karakteristieken Verpakk. Ref.

geleider grote doorsnede (set van 20 stuks) 1 UZ25V1

geleider kleine doorsnede (set van 20 stuks) 1 UZ25V2

Karakteristieken Verpakk. Ref.

80 x 30 mm, worden zonder toebehoren gemonteerd tussen 2 rijen,  
enkel voor opbouwkast

in PVC 10 FD00T1
halogeenvrij

voor verticale kabelgoten, gebruik : 
 - tehalit.BA7A in PVC ref. : 
BA7A40030 (40x30 mm);  
BA7A60030 (60x30 mm);  
BA7A80030 (80x30 mm);  
BA7A100030 (100x30 mm)

 - tehalit.HA7 halogeenvrij ref. : 
HA740030 (40x30 mm); 
HA760030 (60x30 mm);  
HA780030 (80x30 mm);  
HA7100030 (100x30 mm)

lengtes per 2 meter 

10 FD00T2

Karakteristieken Verpakk. Ref.

wordt op de geperforeerde DIN-rail bevestigd (set van 20 stuks) 1 UZ01V1

Karakteristieken Verpakk. Ref.

op de binnenkant van de volle deur te kleven 1 FZ794

vega D
Toebehoren

UZ25V2

UZ01V1

FD00T2

FZ794
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Geperforeerde montageplaten VDI
ontvangt de componenten van de telecom operatoren en providers

Bevestigingsset
voor geperforeerde montageplaat VDI

Bevestigingssteun
voor montage van de actieve componenten op de geperforeerde montageplaat VDI

Geïsoleerde stopcontactblok

Set van 2 verluchtingsroosters

Karakteristieken Verpakk. Ref.

geleverd met bevestigingsschroeven :

215 x 434 mm  
2 platen vervangen 3 DIN-rails  
(450 mm)

1 FD00M1

140 x 434 mm 
1 plaat vervangt 1 DIN-rail 
(150 mm)

1 FD00M3

Karakteristieken Verpakk. Ref.

bevat 3 draaibare stopcontacten en wordt op een DIN-rail geclipst of wordt op de  
geperforeerde montageplaat geschroefd

1 VZ00ASF

Karakteristieken Verpakk. Ref.

IP30, om zijdelings in de verdeelkast te monteren (indien mogelijk, diagonaal t.o.v. elkaar) 1 FD00P5

Karakteristieken Verpakk. Ref.

2 snelbinders en 4 bevestigingsschroeven 1 VZ306

Karakteristieken Verpakk. Ref.

steun dat op de geperforeerde montageplaat bevestigd wordt 1 VZ02MM

vega D
Multimedia toebehoren

FD00M1

VZ00ASF

VZ306

VZ02MM

FD00P5
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vega D
Multimediakasten

vega D multimediakasten :
 - modulaire capaciteit : 1 tot 2 rijen van 24 modules.
 - compatibel met de moduaire verdeelkasten vega D.
 - modulair systeem : kan uitgerust worden met de modulaire componenten 
(zie pagina 1.17).

 -  voorzien van een 3-voudige geïsoleerde stopcontactenblok, waarvan de  
stopcontacten individueel draaibaar zijn.

 - de mutlimediakast vega D ontvangt alle componenten van de operatoren d.m.v. 2 
geperforeerde montageplaten.

Omschrijving Verpakk. Ref.

Kast b. 550 x h. 750 x d. 193 mm voorzien van :
- 1  DIN-rail, 24 modules met bijhorende afdekplaat
- 2 verluchtingsroosters
- 1  geïsoleerde stopcontactblok met 3 draaibare stopcontacten
- 6 kabelgeleiders
- 1 label VDI
- 1 etikethouder + etiket
- 1 afdekstrip 24 modules
- 4 kabelbinders specifiek voor patchsnoeren
- 4 snelbinders + schroeven
- 2  geperforeerde bevestigingsplaten (215 x 434 mm)
- 1 modulaire connector RJ45 Cat 6 UTP
- 1 modulaire connector coax type “F”
- 1 planhouder
- aarding van het geheel

1 FD42BMN

Multimediakast 1 rij 24 modules

Multimediakast 2 rijen 48 modules

Omschrijving Verpakk. Ref.

Kast b. 550 x h. 900 x d. 193 mm voorzien van :
- 2  DIN-rails, 48 modules met bijhorende afdekplaat
- 2 verluchtingsroosters
- 1  geïsoleerde stopcontactblok met 3 draaibare stopcontacten
- 6 kabelgeleiders
- 1 label VDI
- 2 etikethouders + etiketten
- 1 afdekstrip 24 modules
- 4 kabelbinders specifiek voor patchsnoeren
- 4 snelbinders + schroeven
- 2  geperforeerde bevestigingsplaten (215 x 434 mm)
- 1 modulaire connector RJ45 Cat 6 UTP
- 1 modulaire connector coax type “F”
- 1 planhouder
- aarding van het geheel

1 FD52BMN

FD42BMN

FD52BMN
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vega D
Multimedia systeemcomponenten

Geheel modulair, bieden de componenten de mogelijkheid om vega D  
multimediakasten uit te rusten.

Telefoonsplitters

Karakteristieken Verpakk. Ref.

4 uitgangen, aansluiting in RJ45 of via telefoonkabel 1 TN131

8 uitgangen, aansluiting in RJ45 of via telefoonkabel 1 TN111

Connectoren RJ45 + coax type "F"

Patchsnoeren

Compacte modulaire switch

Voeding voor modulaire switch

Toebehoren

Karakteristieken Verpakk. Ref.

4 patchsnoeren : RJ45/RJ45; 0,50 m 1 TN713

1 patchsnoer : RJ45/RJ45; 1 m 1 TN714

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- 8 poorten 1Gbit/s waarvan 4 PoE-poorten
- voedingsspanning : 48 V DC
- te gebruiken met de voeding TGF120

1 TN530

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- voeding 48 V DC; uitgangsstroom 2 A
- exclusief voor de voeding van de switch TN530
- 1 voeding per switch TN530

1 TGF120

Karakteristieken Verpakk. Ref.

herkenningskit :
- 12 clipsen in 3 verschillende kleuren
- 2 kabelbinders voor patchsnoeren

1 TN902

Karakteristieken Verpakk. Ref.

connector RJ45 Cat 5e UTP + modulaire houder + etikethouder 1 TN004S

connector RJ45 Cat 6 UTP + modulaire houder + etikethouder 1 TN003S

connector RJ45 Cat 6 STP + modulaire houder + etikethouder 1 TN002S

connector coax type “F” + modulaire houder + etikethouder 1 TN010S

Patch panel met 6 connectoren RJ45 Cat 6 UTP
montage mogelijk op DIN-rail of op de geperforeerde bevestigingsplaat

Karakteristieken Verpakk. Ref.

in geval van een montage op de DIN-rail, wordt de afdekplaat van de kast niet meer gebruikt 1 FZ06MB

TN131

TN004S

TN530

TGF120

TN714

TN902

TN111

TN010S

FZ06MB
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gamma
Opbouwverdeelkasten

Verdeelkasten 1 tot 4 rijen, van 13 tot 52 z
Geleverd met rugwand (klasse II) en markeringsstrips, wegneembare DIN-rails voor 
apparaten met een schouderhoogte van 47 mm, asafstand 125 mm, rechthoekige 
kabelingangen, bovenaan, op de zijkant en onderaan, laterale kablage, kleur RAL 9010.

Normen : conform de norm NF C 61-910 

 vuurvastheidsklasse overeenkomstig : 
NF EN 60 695-2-10 en 60 695-2-11 : 850 °C

Geleverd met :
-  afdekplaten, geïntegreerde etikettenhouders en markeringsstroken,
-  toebehoren voor verticale of horizontale samenbouw van meerdere kasten  

(behalve 1 rij),
-  aansluitdwarsstuk met aardingsmodule van het type quickconnect .

Karakteristieken : IP30 / IK07 

Voor gamma 13 z breed, 28 mm meer plaats voorzien in de breedte voor 
het openen van de deur

Opties :
- aansluitdwarsstuk, pagina 1.19
-  ondoorzichtige of doorzichtige deur, pagina 1.19
- slot met sleutel, pagina 1.19

Beschriftingssysteem : Hager Ready (zie pagina 1.25)

� Kabelgootsysteem, zie vanaf pagina 1.20
 � Aansluitingen en verbindingen, zie vanaf pagina 3.02

Omschrijving Aardingsmodule

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Verpakk. Ref.

1 rij, 13 z  
b. 250 x h. 250 x d. 103 mm

A : 3 x 25 + 11 x 4 M 1 GD113U

2 rijen, 26 z
b. 250 x h. 375 x d. 103 mm

A : 5 x 25 + 17 x 4 M   1 GD213U

3 rijen, 39 z  
b. 250 x h. 500 x d. 103 mm

A : 7 x 25 + 25 x 4 M 1 GD313U

4 rijen, 52 z  
b. 250 x h. 625 x d. 103 mm

A : 10 x 25 + 34 x 4 M 1 GD413U

GD113U

GD213U
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gamma 
Toebehoren

Karakteristieken Verpakk. Ref.

ontvangt de verbindingsmodules KN...E; KN...N; KN...P 10 GZ30A

� zie pagina 3.02 

Karakteristieken Verpakk. Ref.

1/2 z breedte 8,7 mm 50 P031F

1 z breedte 17,5 mm 50 P032F

Karakteristieken Verpakk. Ref.

breedte 13 z 10 JP014

Karakteristieken Verpakk. Ref.

GP113P, GP213P, GP313P, GP413P, GP113T, GP213T, GP313T, GP413T 1 GZ35A

Karakteristieken Verpakk. Ref.

spuitbus voor het reinigen van de verdeelkasten en de afdekplaten zonder  
de markeringen aan te tasten

1 VZ404

Karakteristieken Verpakk. Ref.

formaat A 5 : 215 x 160 mm
aan de binnenkant van de ondoorzichtige deur te kleven

1 GZ06A

Karakteristieken Verpakk. Ref.

recto :  met scheidingslijntjes voor het herkennen van de kringen
verso : zonder scheidingslijntjes

1 set GZ31A

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor kast GD113U 1 GP113P
voor kast GD213U 1 GP213P
voor kast GD313U 1 GP313P
voor kast GD413U 1 GP413P

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor kast GD113U 1 GP113T
voor kast GD213U 1 GP213T
voor kast GD313U 1 GP313T
voor kast GD413U 1 GP413T

Uit te rusten aansluitdwarsstuk
(in isolerend materiaal)

Afdekplaatjes met clips
om de ongebruikte plaatsen af te dekken

Vergrendelbare afdekstrip
om een volledige rij af te dekken

Sleutelslot voor de deuren :

Reinigingskit

Planhouder  
zelfklevend uitgerust met een geruite fiche voor aanduiding van de kringen

A4 blad
Voorgeknipt en bestaande uit :
-  4 markeringsstroken van 30 mm om in de etikettenhouder te plaatsen
-  5 markeringsstroken voor modulaire apparatuur, breedte van de stroken :  

13 z, kan d.m.v. een printer bedrukt worden

Ondoorzichtige deuren
voor verdeelkasten: (dikte 30 mm)

Doorzichtige deuren
voor verdeelkasten: (dikte 30 mm)

1 set =10 bladen

1 set =10 transpa-
rante planhouders

GZ30A

P032F  P031F

GZ35A

JP014

GP113P

GZ06A

VZ404

GP113T

GZ31A
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Kabelgoot JK
Een compleet kabelgootsysteem 
voor verdeelkasten

Deze kabelgoten maken deel uit van de huishoudelijke  
installatie. Dankzij de toebehoren wordt niet alleen een  
eenvoudige montage, maar ook een onberispelijke   
afwerking gegarandeerd.

De voordelen voor u :

 - Robuust en stabiel kanaal.

 - Veel bedradingsruimte.

 - Eenvoudige montage en demontage van het deksel.

 - Rechtstreekse montage van de kast "gamma" op het 
verdeelkanaal, breedte 250 mm.

Technische karakteristieken :

Afmetingen :
 - 68 x 250 mm (lengtes : 1,3 m; 2 m en 2,6 m)
 - 68 x 355 mm (lengtes : 1,3 m en 2 m).

 - Bevestiging van de gamma-kast en kabelgootverbreder 
d.m.v. kwartslagschroeven quickfix.

 - Perforaties in de sokkel : voor de bevestiging van de        
kabelbandjes.

 - Toebehoren : scheidingsschot, eindstuk, kabelgootverbreder, 
koppelingsset en bevestigingsset quickfix.
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03 0401
Eenvoudige montage 
Dankzij de kwartslagschroeven 
wordt de verdeelkast 
“gamma” zeer snel en 
gemakkelijk op het kanaal 
gemonteerd.

02
Robuuste kabelklemmen 
Meegeleverd met de kabel-
goot. Ze houden de kabels 
op hun plaats.

Mooie afwerking
De toebehoren garanderen 
een onberispelijke afwerking.

Beschermfolie 
Beschermt de kabelgoot tot 
het einde van de werken.

0705
Verplaatsbaar schei-
dingsschot 
Bevestiging door het een-
voudig op de bodem van  
de kabelgoot te clipsen.

06
Voorgeboorde sokkel
Voorzien van kruisvormige 
perforaties voor een een-
voudige plaatsing en voor-
gestanste openingen die de 
kabelbandjes ontvangen.

Veel bedradingsruimte
De afmetingen van de kanalen 
zijn zeer groot, wat de toevoer 
van de kabels naar de kast 
vereenvoudigt.
Afmetingen : 68 x 250 en 
68 x 355 mm !

Expert tips
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JK
Kabelgootsysteem

Karakteristieken Verpakk. Ref.

bevat : 12 kwartslagschroeven 1 JZ101

Karakteristieken Verpakk. Ref.

bevat : 4 klemmen 250 mm 1 JZ102

Karakteristieken Verpakk. Ref.

bevat : 
- 2 koppelstukken 
- verbinding sokkel/deksel

1 JZ103

Karakteristieken Verpakk. Ref.

bevestiging door het op de bodem van de kabelgoot te clipsen 
 
lengte  2,6 m

1 JZ105

Kabelgoten in PVC, breedte 250 mm voor verdeelkasten : 
gamma, vega en vega D
ontvangt de kabels LS en ZLS en kan met behulp van de scheidingsschotten in compartimenten verdeeld worden

Kabelgoten in PVC, breedte 355 mm voor verdeelkasten : 
gamma, vega en vega D 
ontvangt de kabels LS en ZLS en kan met behulp van de scheidingsschotten in compartimenten verdeeld worden 

Bevestigingsset quickfix
voor montage van de kast "gamma" op de kabelgoot JK

Set van kabelklemmen

Koppelingsset
om 2 kabelgoten te koppelen

Scheidingsschot
om een scheiding te maken in de kabelgoot tussen LS/ZLS

Karakteristieken Lengte Verpakk. Ref.

geleverd met 1 deksel, 4 klemmen breedte 250 mm 
voor de hechting van de kabels 

sectie : b. 250 x d. 68 mm

1,3 m 2 JK113B13
2 m 2 JK113B20
2,6 m 2 JK113B26

Karakteristieken Lengte Verpakk. Ref.

geleverd met 2 deksels, 4 klemmen breedte 250 mm 
voor de hechting van de kabels en 1 voorgemonteerd scheidingsschot

sectie : b. 355 x d. 68 mm

1,3 m 2 JK218B13
2 m 1 JK218B20

Karakteristieken Lengte Verpakk. Ref.

deksel voor kabelgoot 250 mm  2,6 m 2  JC113

Deksel voor kabelgoot, breedte 250 mm (als vervangstuk)

JK113B20

JK218B20

JC113

JZ101

JZ102

JZ103

JZ105
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JK 
Kabelgootsysteem

JZ131

JZ181

JZ132

JZ182

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor de kanalen : JK113B13; JK113B20; JK113B26 10 JZ131
voor de kanalen : JK218B13; JK218B20 10 JZ181

Karakteristieken Verpakk. Ref.

bevat : 
- 2 kwartslagschroeven 
- 4 schroefkappen

voor de kanalen : JK113B13; JK113B20; JK113B26 1 JZ132
voor de kanalen : JK218B13; JK218B20 1 JZ182

Eindstukken
om het uiteinde van de kabelgoot af te sluiten

Kabelgootverbreders
voor het tot stand brengen van een esthetische verbinding tussen de kabelgoot en het plafond
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mini gamma
Klembeschermers

GD108E

GP102P

GP102T

VZ313

Klembeschermers met 1 rij voor 2, 4, 6, 8, 10 z

 Opbouwkastjes in isolerend materiaal, stijve rugwand met een vaste DIN-rail voor 
apparaten met een schouderhoogte van 47 mm.

 5 bevestigingsgaten vanaf GD104E.

De sokkel laat toe om het deksel te ontvangen, zelfs als het kastje onmiddellijk in 
een hoek geïnstalleerd wordt.

Karakteristieken : 
IP30 / IK05 zonder deur
IP40 / IK05 met deur
Isolatieklasse : klasse II

Optimale circulatie van de bekabeling : een laterale bekabelingsruimte met een ka-
belgeleider en onder de DIN-rail is de doorgang van de kabels mogelijk.
 
 Geïntegreerde kam op de rugwand van elk verdeelkastje voor het bevestigen van 
de kabels d.m.v. een spanbandje.

Deksel met snelbevestiging en standaard verzegelbaar.
 
Geïntegreerde dwarssteun met aardingsklemmen. De vooruitsnijdingen in de rug met 
diameter 10, 16 mm of rechthoekig, maken de doorgang van de kabels mogelijk.

Vooruitsnijdingen van 15 x 15 tot 40 x 90 mm in het deksel, garanderen een esthe-
tisch verantwoorde afwerking in samenbouw met verdeelkanalen.

Beschriftingssysteem : Hager Ready (zie pagina 1.25)

Omschrijving Aardingsklemmen Verpakk. Ref.

1 rij van 2 z
h. 160 x b. 55 x d. 82 mm

10 GD102E

1 rij van 4 z
h. 180 x b. 110 x d. 82 mm

2 x 16 + 2 x 10 M 5 GD104E

1 rij van 6 z
h. 180 x b. 146 x d. 82 mm

2 x 16 + 2 x 10 M 4 GD106E

1 rij van 8 z
h. 180 x b. 182 x d. 82 mm

3 x 16 + 4 x 10 M 1 GD108E

1 rij van 10 z
h. 180 x b. 218 x d. 82 mm

3 x 16 + 4 x 10 M 1 GD110E

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Ondoorzichtige deuren
met geïntegreerd handvat

GD102E 1 GP102P

GD104E 1 GP104P

GD106E 1 GP106P

GD108E 1 GP108P

GD110E 1 GP110P

Doorzichtige deuren
met geïntegreerd handvat

GD102E 1 GP102T

GD104E 1 GP104T

GD106E 1 GP106T

GD108E 1 GP108T

GD110E 1 GP110T

Sleutelslot 
voor ondoorzichtige of doorzichtige deur

1 VZ313



Services

Projectbeheer binnen  
handbereik met  
Hager Ready 

01
E-catalogus

02
Labels en materiaallijst

03
Projecten aanmaken en beheren

04
Digitale showroom

05
Technische ondersteuning

06
Documentatie

Beschikbaar in

Beschikbaar in
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volta
Inbouwverdeelkasten

Verdeelkasten met metalen deur, 1 tot 4 rijen, van 12 tot 48 z 
Voor inbouw in holle wanden of volle muren, uitneembaar frame voor apparaten 
met een schouderhoogte van 47 mm, asafstand 125 mm. Inbouwkast in isolerend 
materiaal, kader en deur uit staal. Omkeerbare deur met geïntegreerde deurklink, 
verzegelbare afdekplaat.

Geleverd met :
-  aardingsklemmen quickconnect
-  bevestigingssysteem voor volle muren (beugels in staal)
- metalen deur
- schemahouder (behalve 1 rij)
- markeringsstrips
- afdekplaatjes
- beschermingskarton

Karakteristieken :
- IP30 / IK07
- klasse II q

Vuurweerstand volgens
EN 60 695-2-10 en 11 : 850 °C

Normen :
conform de normen VDE 0603/1; EN 60439-3

Opties :
- slot met sleutel,
-  bevestigingssysteem voor holle wanden,
-  doorzichtige deuren (zie pagina 1.27).

Beschriftingssysteem : Hager Ready (zie pagina 1.25)

 � Aansluitingen en verbindingen, zie vanaf pagina 3.02
 � Voor afmetingen, zie pagina 1.32

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Omschrijving Aardingsmodule

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Verpakk. Ref.

1 rij, 12 z
kader : b. 348 x h. 356,5 x d. 90 mm

A : 2 x 25 + 8 x 4 M 1 VU12LN

2 rijen, 24 z
kader : b. 348 x h. 505,5 x d. 90 mm

A : 5 x 25 + 17 x 4 M   1 VU24LN

3 rijen, 36 z  
kader : b. 348 x h. 630,5 x d. 90 mm

A : 2 x (3 x 25 + 11 x 4 M) 1 VU36LN

4 rijen, 48 z  
kader : b. 348 x h. 755,5 x d. 90 mm

A : 2 x (5 x 25 + 17 x 4 M) 1 VU48LN

VU36LN

VU12LN
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Toebehoren

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Doorzichtige deuren
uit staal, uitgerust met een doorzichtige PVC-plaat, met 
geïntegreerde deurklink

voor kast :    1 rij, VU12LN 1 VZ131N
2 rijen, VU24LN 1 VZ132N
3 rijen, VU36LN 1 VZ133N

4 rijen, VU48LN 1 VZ134N

Deuren en kaders
als vervangstuk

voor kast :     1 rij, VU12LN 1 VZ101N
2 rijen, VU24LN 1 VZ102N
3 rijen, VU36LN 1 VZ103N

4 rijen, VU48LN 1 VZ104N

Ophoogkaders
om de inbouwdiepte van de kast  
te verminderen van 90 naar 72 mm

voor kast :     1 rij, VU12LN 1 VZ111N
2 rijen, VU24LN 1 VZ112N
3 rijen, VU36LN 1 VZ113N

4 rijen, VU48LN 1 VZ114N

Werfbescherming
herbruikbaar, houdt de kasten netjes  
op de werf en helpt om diefstal tegen te gaan

voor kast :     1 rij, VU12LN 1 VZ536
2 rijen, VU24LN 1 VZ537
3 rijen, VU36LN 1 VZ538

4 rijen, VU48LN 1 VZ539

Aansluitklemmen
5 klemmen van 1,5 tot 4 mm2

fase 1 VZ455P
neuter 1 VZ455N

Slot met sleutel compleet geleverd met 2 sleutels 1 VZ302N

Bevestigingssysteem voor holle wanden set van 4 klauwen 1 VZ405N

Koppelstukken
om 2 of meerdere kasten te verbinden

voor een horizontale of verticale  
verbinding

1 VZ410N

Afdekstrip 12 z afbreekbaar 1 P012

Markeringsstrook geleverd met een kartonnen strook voor 
het aanduiden van de kringen en een 
doorzichtige etikettenhouder in PVC 

1 VZ602

Vervangsleutel set van 2 sleutels 1 VZ304N

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

quickconnect

VZ131N

VZ102N

VZ302N

VZ304N

VZ111N

VZ537

VZ405N

VZ455P      VZ455N

VZ410N

P012

VZ602
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vector
Hermetische kasten IP65 - voor binnenopstelling

Verdeelkasten opbouw met doorzichtige deur
1 tot 4 rijen voor 2 tot 48 z,
1 tot 3 rijen voor 18 tot 54 z.

Regelbare DIN-rail voor schouderhoogte 47 en 63 mm, doorzichtige deur,  
2 laterale indrukbare ingangen voor kabelingang of voor koppelelementen :
PG 16 voor de verdeelkasten VE106M en VE110M,
PG 21 voor de verdeelkasten VE112M tot VE318M.

Kleur : lichtgrijs, RAL 7035

Karakteristieken :
IP65 / IK07 < 12 z
IP65 / IK08 ≥ 12 z
isolatieklasse : klasse II q

nominale isolatiespanning : Ui 400 VM
nominaal verdeelbaar vermogen : In ≤ 63 A onder 230/400 VM

Vuurweerstand volgens EIC 60695-2-1/0 en 60695-2-1/1

b Normen :
conform de normen  
NBN 60439
EN 60439-3

 � Aansluitingen en verbindingen, zie vanaf pagina 3.02

Omschrijving Aardingsmodule

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Verpakk. Ref.

1 rij, 2 + 1 z
b. 111 x h. 175 x d. 93 mm

A : 2 x 16 + 2 x 10 M 1 VE103M

1 rij, 4 + 2 z
b. 165 x h. 190 x d. 113 mm

A : 3 x 16 + 4 x 10 M 1 VE106M

1 rij, 8 + 2 z
b. 237 x h. 210 x d. 114 mm

A : 5 x 16 + 6 x 10 M 1 VE110M

1 rij, 12 z
b. 310 x h. 302 x d. 151 mm

A : 4 x 25 +14 x 4 M 1 VE112M

2 rijen, 24 z
b. 310 x h. 427 x d. 151 mm

A : 5 x 25 + 17 x 4 M 1 VE212M

3 rijen, 36 z
b. 310 x h. 552 x d. 151 mm

A : 7 x 25 + 25 x 4 M 1 VE312M

4 rijen, 48 z
b. 310 x h. 677 x d. 151 mm

A : 10 x 25 + 34 x 4 M 1 VE412M

Omschrijving Aardingsmodule

AI2_borne_symbole

Ech. 30 %

quickconnect

Verpakk. Ref.

1 rij, 18 z
b. 418 x h. 302 x d. 151 mm

A : 4 x 25 + 14 x 4 M 1 VE118M

2 rijen, 36 z
b. 418 x h. 452 x d. 151 mm

A : 7 x 25 + 25 x 4 M 1 VE218M

3 rijen, 54 z
b. 418 x h. 602 x d. 151 mm

A : 10 x 25 + 34 x 4 M 1 VE318M

VE312M

VE106M

VE218M
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vector 
Hermetische kasten IP65 - voor binnenopstelling

VZ711

VZ744

VZ311

VZ754

VZ758

VZ748

VZ747

Karakteristieken Verpakk. Ref.

ontvangt de verbindingsmodules quickconnect  KN...E, KN...N, KN...P
(een bijkomende dwarsverbinding wordt meegeleverd met de kasten VE412M en VE318M)

1 VZ711

Karakteristieken Verpakk. Ref.

te combineren met de dwarssteun ref. VZ711
1 set = 2 steunen

1 VZ744

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor alle verdeelkasten van 2 tot 54 z 1 VZ311

Karakteristieken Verpakk. Ref.

1 compete set : 14 x M20 + 10 x M25 + 2 x M32  
worden in de zijdelingse en uitbreekbare indrukken van de verdeelkast geklikt

1 VZ758

Dwarssteun

Steun voor dwarssteun

Slot met 2 sleutels

Kabeldoorvoeren
vermindert de beschermingsgraad tot IP54

Koppelelementen
 - voor het naast mekaar plaatsen van verdeelkasten IP65
 - vermindert de beschermingsgraad tot IP54

Afdekstrips
(voor het sluiten van openingen waar geen apparatuur gemonteerd is), kleur RAL 7035

Karakteristieken Verpakk. Ref.

worden in de uitbreekbare vooruitsnijdingen geklikt
- PG 21 voor verdeelkasten VE112M, VE212M, VE312M, VE412M, VE118M, VE218M en VE318M
- PG 16 voor verdeelkasten VE103M, VE106M en VE110M
1 set = 2 koppelelementen

1 VZ754
1 V801V

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor verdeelkasten breedte 12 z 1 VZ747

voor verdeelkasten breedte 18 z 1 VZ748

Karakteristieken Verpakk. Ref.

breedte 12 z afbreekbaar 10 VZ415

breedte 18 z afbreekbaar 10 VZ416

Overgangsstukken kabelgoot / verdeelkast

 � zie pagina 3.02

VZ415
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vector
Hermetische kasten IP65 - voor buitenopstelling (anti-UV)

Verdeelkasten voor opbouw met doorzichtige deur :
1 tot 4 rijen voor 2 tot 48 z 
1 tot 3 rijen voor 18 tot 54 z 
Regelbare DIN-rail(s) voor apparaten met een schouderhoogte van 47 en 63 mm, 
doorzichtige deur.
Indrukbare ingangen aan boven- en onderkant voor wartels.

Kleur : lichtgrijs, RAL 7035

Karakteristieken :
IP65 / IK07 < 12 z
IP65 / IK08 ≥ 12 z 

Isolatieklasse : klasse II
nominale isolatiespanning : Ui 400 VM
nominaal verdeelbaar vermogen : In ≤ 63 A onder 230 / 400 VM

Normen : conform de normen DIN VDE 0603/3; EN 60439-3

Materiaal : polycarbonaat, bestand tegen UV 

� Toebehoren : wartels, aardingsmodules, bevestigingshaken, zie pagina 1.31

Afzonderlijk te bestellen : aardingsrails of dwarsstuk VZ711 met 
aardingsmodules van het type KNxxE (zie pagina 1.31) afhankelijk van 
het type verdeelkast.

Omschrijving Karakteristieken  
(indrukbare ingangen voor wartels boven / onder)

Verpakk. Ref.

1 rij, 2 + 1 z
b. 111 x h. 175 x d. 93 mm

2 x M20 1 VE103PN

1 rij, 4 + 2 z
b. 165 x h. 190 x d. 113 mm

1 x M20 + 1 x M25 + 1 x M20/32 1 VE106PN

1 rij, 8 + 2 z
b. 237 x h. 210 x d. 114 mm

1 x M20/32 + 1 x M25 + 3 x M20 1 VE110PN

1 rij, 12 z
b. 310 x h. 302 x d. 151 mm

2 x M20/32/40 + 2 x M25/32 + 3 x M25 + 6 x M20 1 VE112PN

2 rijen, 24 z
b. 310 x h. 427 x d. 151 mm

2 x M20/32/40 + 2 x M25/32 + 3 x M25 + 6 x M20 1 VE212PN

3 rijen, 36 z
b. 310 x h. 552 x d. 151 mm

2 x M20/32/40 + 2 x M25/32 + 3 x M25 + 6 x M20 1 VE312PN

4 rijen, 48 z
b. 310 x h. 677 x d. 151 mm

2 x M20/32/40 + 2 x M25/32 + 3 x M25 + 6 x M20 1 VE412PN

Omschrijving Karakteristieken  
(indrukbare ingangen voor wartels boven / onder)

Verpakk. Ref.

1 rij, 18 z
b. 418 x h. 302 x d. 151 mm

1 x M20/40/50 + 2 x M20/32 +12 x M25 + 2 x M20 1 VE118PN

2 rijen, 36 z
b. 418 x h. 452 x d. 151 mm

1 x M20/40/50 + 2 x M20/32 + 12 x M25 + 2 x M20 1 VE218PN

3 rijen, 54 z
b. 418 x h. 602 x d. 151 mm

1 x M20/40/50 + 2 x M20/32 + 12 x M25 + 2 x M20 1 VE318PN

VE312PN

VE106PN

VE218PN
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vector 
Hermetische kasten IP65 - voor buitenopstelling (anti-UV)

Uit te rusten aansluitdwarsstuk
(apart te bestellen, vanaf VE112PN)

ontvangt de aardingsmodules quickconnect  
KN...E

1 VZ711

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Aardingsrails
(apart te voorzien)

voor VE103PN : 2 x (2 x 16 mm² + 2 x 10 mm²) 1 VZ722
voor VE106PN : 2 x (3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²) 1 VZ723
voor VZ110PN : 2 x (5 x 16 mm² + 6 x 10 mm²) 1 VZ724

Aardingsmodules
(apart te bestellen, vanaf VE112PN)

5 x 4 mm² + 1 x 25 mm² 1 KN06E
8 x 4 mm² + 2 x 25 mm² 1 KN10E
11 x 4 mm² + 3 x 25 mm² 1 KN14E
14 x 4 mm² + 4 x 25 mm² 1 KN18E
17 x 4 mm² + 5 x 25 mm² 1 KN22E
20 x 4 mm² + 6 x 25 mm² 1 KN26E

Brugje verbinding van de aardingsmodules
1 set = 10 stuks

1 KN99E

Wartels IP65 M16 ; diam. kabel   5-10 mm 1 VZ016M
M20 ; diam. kabel   8-13 mm 1 VZ020M
M25 ; diam. kabel 11-17 mm 1 VZ025M
M32 ; diam. kabel 15-21 mm 1 VZ032M
M40 ; diam. kabel 19-28 mm 1 VZ040M

Dopjes voor afdichting van  
de anti-condensatiewartels

voor M20/25 1 VZ013V
voor M32 1 VZ021V

Bevestigingsplaten voor 
montage aan paal

voor VE106 1 VZ040
voor VE110 1 VZ041

Afdekstrips
kleur RAL 7035

strook van 12 z afbreekbaar 1 VZ415

strook van 18 z afbreekbaar 1 VZ416

Bevestigingshaken voor buitenopstelling
1 set  = 4 stuks

1 VZ011

Anti-condensatiewartels IP66 M20 ; diam. kabel   6-13 mm 1 VZ020D
M25 ; diam. kabel   9-17 mm 1 VZ025D
M32 ; diam. kabel 13-21 mm 1 VZ032D

VZ711

KN14E

KN99E

VZ723

VZ032M

VZ025D

VZ013V

VZ011

VZ040

VZ415

VZ311

Slot met 2 sleutels voor alle kasten van 2 tot 54 z 1 VZ311
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Verdeelkasten vega en volta
Afmetingen

Afmetingen vega

VB118B/R

VB218B/R

VB318B/R

VB418B/R

Afmetingen volta

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Referenties

aantal :

Referenties H1 H2 rij(en) modules

VU12LN 356,5 mm 298,5 mm 1 12 z

VU24LN 505,5 mm 445,5 mm 2 24 z

VU36LN 630,5 mm 570,5 mm 3 36 z

VU48LN 755,5 mm 695,5 mm 4 48 z
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Opbouw

Afmetingen

Opbouwverdeelkasten

Inbouw

Inbouwverdeelkasten

420

80

53

193

84

49

84

49

==

F1F2

84*

84*

420

80

49*

49*

Referenties afmetingen van de kast bevestiging
A H E F1 F2

FD22BN/CN 550 450 350 325 245

FD32BN/CN 550 600 350 475 395

FD42BN/CN 550 750 350 625 545

FD52BN/CN 550 900 350 775 695

FD62BN/CN 550 1050 350 925 845

FD72BN/CN 550 1200 350 1075 995

Referenties afmetingen van het frame muurnis
A H B E F

FU22BN/CN 600 537 40 550 506

FU32BN/CN 600 687 40 550 656

FU42BN/CN 600 837 40 550 806

FU52BN/CN 600 987 40 550 956

FU62BN/CN 600 1137 40 550 1106

FU72BN/CN 600 1287 40 550 1256

vega D verdeelkasten
Afmetingen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen



Het volledige aanbod van verdeelkasten biedt drie oplossingen 
die elkaar aanvullen. De twee gamma’s "quadro en univers" hebben 
hun eigen uitrustingssysteem voor het eenvoudig realiseren van een 
volledige elektrische verdeling tot 1600 A. 
Bovendien kunnen met "orion plus" installaties worden gerealiseerd 
voor buitenopstelling of opstelling in specifieke omstandigheden in een 
combinatie met modulaire en niet-modulaire componenten. De robuuste 
en esthetische verdeelkasten en -borden van Hager zijn uiterst geschikt 
voor installatie in professionele ruimten en utiliteitsgebouwen.

Borden
univers / quadro4, 5, +,
orion plus
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univers

univers IP44 quickset - metaal 2.02

univers IP55 - metaal 2.08

univers IP65 - polyester 2.20

Uitrustingskits 2.24

Technische gids 2.33

quadro

quadro4 - metaal 2.36

quadro5 - metaal 2.44

quadro+ - metaal 2.52

quadro evo 2.54

Uitrustingskits 2.56

Stroomverdeling 2.63

Toebehoren 2.70

Technische gids 2.72

orion plus

orion plus IP65 - metaal 2.78

orion plus IP65 - polyester 2.80

Toebehoren 2.81

Technische gids 2.84

02 Pagina
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Verdeelkasten 
univers IP44 quickset

De voordelen voor u :

 - Snelle en eenvoudige plaatsing op de werf.

 - Een compacte oplossing voor elektrische verdelingen 
tot 400 A.

 -  Niet meer in de kast boren of schroeven : 
gewoon ophangen d.m.v. het quickset-systeem  
(tot 1400 mm hoog).

 - Een onberispelijke afwerking!

 - Compleet gamma van verdeelkasten tot vloerkasten.

Technische karakteristieken :

 - Metaal, klasse II.

 - Hoogtes : 500, 650, 800, 1100, 1400, 1950 mm.

 - Diepte : 205 mm.

 - Breedtes : 300 tot 1300 mm.

 - Beschermingsgraad : IP44 / IK09.

Innovatief tot in de kleinste details 
De verdeelkasten univers IP44 quickset bieden talrijke 
praktische oplossingen die het werk van de elektro-installateur  
vereenvoudigt. De vloerkasten zijn standaard voorzien van 
een sokkel met een hoogte van 100 mm.
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Snelle muurbevestiging
Het quickset montage-
frame is uniek. Het frame is  
gemakkelijk waterpas tegen 
de wand te monteren.  
Nadien hangt u de kast  
aan het frame (tot 1400 mm 
hoog).

02
Afneembare  
en regelbare deur
De deuren worden ge-
monteerd en gedemonteerd 
door een eenvoudige druk 
op de hendel. Dankzij het 
wieltje kan de deur precies 
afgeregeld worden.

Het verbindingskanaal
Speciaal voor de kasten 
ontworpen, wordt het 
kabelkanaal op de beugels 
geclipst. De aanpassing 
tegen de muur gebeurt 
eenvoudig.

05
Kunststof voetjes 
Ze beschermen de be-
huizing tijdens de manipulatie 
tegen krassen en vervuiling 
op de werf of in het atelier.

06
Vloerkasten
Dankzij de vloerkasten van  
1950 mm hoog op sokkel, 
bieden wij u een uitgebreid 
gamma aan om aan al uw 
behoeften te beantwoorden.

Expert tips

Inbrengen van de kabels
Flexibele kabelinvoerplaten 
met een grote capaciteit.
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univers
Metalen univers kasten IP44 quickset

 - Beschermingsklasse II.
 - Diepte 205 mm voor apparaten tot 400 A.
 - Binneninstallatie.

 - De kasten tot 1400 mm worden geleverd met montagekader "quickset".
 - Volle deur; doorzichtige deur in optie (apart).
 - Normen : EN 61439-1 en 2  NBN EN 61439-1 en 2.

Kasttype Wandkast

Beschermingsgraad IP44

Beschermingsklasse II t

Diepte in mm 205

RAL-kleur 9010

Met kabelinvoerplaten Boven- en onderaan Montagerails
1 set = 2 rails

Hoogte Montagebreedten Breedte Modules Ref. Ref.
500 300

550
800

20
48
68

FP31QS
FP32QS
FP33QS

UN03A

650 300
550
800

30
72
102

FP41QS
FP42QS
FP43QS

UN04A

800 300
550
800

40
96
136

FP51QS
FP52QS
FP53QS

UN05A

1100 550
800
1050

144
204
288

FP72QS
FP73QS
FP74QS

UN07A

1400 550
800
1050

192
272
384

FP92QS
FP93QS
FP94QS

UN09A

Kasttype Vrijstaande kast

Beschermingsgraad IP44

Beschermingsklasse II t

Diepte in mm 205

RAL-kleur 9010

Met kabelinvoerplaten Bovenaan

Volle deur
met sokkel 100 mm

Montagerails
1 set = 2 rails

Hoogte / diepte Montagebreedten Breedte Modules Ref. Ref.
1850 300

550
800
1050
1300

110
264
374
528
638

FP21SN2
FP22SN2
FP23SN2
FP24SN2
FP25SN2

UN12A

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Omschrijving Breedte x diepte (mm) Verpakk. Ref.

Hoogte 500 mm 300 x 205 mm 1 FP31QS
550 x 205 mm 1 FP32QS
800 x 205 mm 1 FP33QS

Hoogte 1850 mm
(voorzien van sokkel 100 mm)

300 x 205 mm 1 FP21SN2
550 x 205 mm 1 FP22SN2
800 x 205 mm 1 FP23SN2
1050 x 205 mm 1 FP24SN2
1300 x 205 mm 1 FP25SN2

Hoogte 650 mm 300 x 205 mm 1 FP41QS
550 x 205 mm 1 FP42QS
800 x 205 mm 1 FP43QS

Hoogte 800 mm 300 x 205 mm 1 FP51QS 
550 x 205 mm 1 FP52QS
800 x 205 mm 1 FP53QS

Hoogte 1100 mm 550 x 205 mm 1 FP72QS
800 x 205 mm 1 FP73QS
1050 x 205 mm 1 FP74QS

Hoogte 1400 mm 550 x 205 mm 1 FP92QS
800 x 205 mm 1 FP93QS
1050 x 205 mm 1 FP94QS

- Verzonken deur.
- Voor componenten tot max. 400 A.
- Opbouwmontage.
- Binnenopstelling.
- Kleur : RAL 9010 (helderwit).
- Kabelinvoeringen boven en beneden met invoerplaat.
- Diepte 205 mm.
- Klasse II t.
-  De univers kasten worden zonder montagestijlen geleverd (zie pagina 2.31).
- Sluiting: deurschild met klapgreep en stangensluiting.

- Normen:  EN 61439-1 en 2; NBN EN 61439-1 en 2.
- Verdeelkasten tot 140 mm hoog zijn geleverd met een montageframe "quickset"
   voor een snelle bevestiging.

 X Uitrustingskits, zie pagina 2.24
 X Bedradingstoebehoren, zie pagina 2.31
 X Bijkomende uitrusting, zie pagina 2.06
 X Sloten en sokkels, zie pagina 2.06
 X Voor afmetingen en montage, zie pagina's 2.33 en 2.34

univers
Metalen univers kasten IP44 quickset

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

FP31QS

FP73QS

FP24SN2
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Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Clipsbaar verbindingskanaal
voor kasten IP44 met diepte 205 mm,
hoogte : 175 mm,
diepte : 135 mm

 1 montagebreedte, B=300 mm, RAL 9010 1 FZ441N 
2 montagebreedten, B=550 mm, RAL 9010 1 FZ442N
3 montagebreedten, B=800 mm, RAL 9010 1 FZ443N
4 montagebreedten, B=1050 mm, RAL 9010 1 FZ444N

Kabelopvangrail
 - C-profiel 25 x 10 mm
 - gleuf 11 mm
 - geschikt om zowel boven als onder in de univers 
kast te plaatsen

- 1 montagebreedte

1 FZ850S

Schemahouder DIN A4 soepel transparant 230 x 310 mm 10 FZ794
stevig metaal met bevestigingsschroeven 
vanaf kast H 800 x B 550 mm

1 FZ707

Kabelinvoerplaten
invoermogelijkheden, zie technische  
karakteristieken pagina 2.40

universeel 1 FZ426

Kabelinvoerplaat 
ter bevestiging van wartels

met voorgestanste openingen : 6 x M16, 
2 x M20, 2 x M16/25, 1 x M25/40/50

1 FZ460N

zonder voorgestanste openingen 1 FZ468N

Doorzichtige deuren, 
breedte 550 mm
2 montagebreedten, uitwisselbaar

650 x 550 mm 1 FZ104N
800 x 550 mm 1 FZ106N
1100 x 550 mm 1 FZ102N
1100 x 550 mm (rechts + links, B = 1050 mm) 2 FZ164N
1400 x 550 mm 1 FZ103N

Afsluitplaat zijwand 
met voorgestanste openingen : 3 x M50

links, IP44 1 FZ427L
rechts, IP44 1 FZ427R

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

univers
Toebehoren voor kasten univers IP44 quickset

Sokkels, 
diepte 205 mm,

hoogte 100 mm 100 x 550 x 205 mm 1 FZ612N
100 x 800 x 205 mm 1 FZ613N
100 x 1050 x 205 mm 1 FZ614N

hoogte 200 mm 200 x 550 x 205 mm 1 FZ622N
200 x 800 x 205 mm 1 FZ623N
200 x 1050 x 205 mm 1 FZ624N

FZ442N

FZ622N

FZ850S

FZ794

FZ426

FZ460N

FZ427R

FZ106N
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Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Koppelset voor 2 kasten naast elkaar ≥ 800 mm hoogte 1 FZ737S
< 800 mm hoogte 1 FZ737B

Koppelset voor 2 kasten boven elkaar 1 montagebreedte 1 FZ441S
2 montagebreedten 1 FZ442S
3 montagebreedten 1 FZ443S
4 montagebreedten 1 FZ444S

Verbindingsset voor  
2 sokkels boven elkaar

- voor alle breedten 1 FZ714

Spuitbus
voor het herstellen van lakschade

150 ml, kleur RAL 9010 1 FZ792N

Deurschild 
(reserve-onderdeel)

met inklapbare handgreep 1 FZ598N 

Houder voor quickconnect modules, leeg  - klikt rechtstreeks in de rug van de univers kast, 
zowel bovenaan als onderaan

 - quickconnect  modules zie pagina 3.02

1 UZ00K2 

Deursloten slotnr. 1242E, met 2 sleutels 1 FZ597N
reservesleutel voor FZ597N, slotnr. 1242E 1 FZ596
slotnr. 405 1 FZ452N
reservesleutel voor sluiting FZ452N, slotnr. 405 1 FZ454
knopgrendel, slotnr. 455 1 FZ453N
reservesleutel voor sluiting FZ453N, slotnr. 455 1 FZ456
slot met dubbele baar, 3 mm,  
geleverd met één sleutel

1 FZ449N

slot met vierkantige dop, 7 mm,  
geleverd met één sleutel

1 FZ451N

slot met driehoekige dop, 7 mm,  
geleverd met één sleutel

1 FZ450N

inklapbaar handvat,  
met trommelslot en 2 sleutels n° 1242E

1 FZ508N

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

univers
Toebehoren voor univers kasten IP44 quickset

Montagestijlen
1 stel = 2 stuks

450 mm 3 UN03A
600 mm 3 UN04A
750 mm 3 UN05A
1050 mm 3 UN07A
1350 mm 3 UN09A
1800 mm 3 UN12A

FZ737S

FZ441S

FZ714

UN03A

FZ792N

FZ597N

FZ598N

UZ00K2



 2.08

Verdeelkasten 
univers IP55

De voordelen voor u :

 - Ruim : van 20 tot 792 modules !

 - Robuust : de kast is vervaardigd uit stevig staal met 
een dikte van 1,5 mm.

 - De wandkasten zijn met transportvoetjes uitgerust  
om te voorkomen dat ze tijdens het verplaatsen  
beschadigd worden.

 - Voorzien van onverliesbare scharnierstiften die zonder werk-
tuig ontgrendeld kunnen worden. De deur kan gemakkelijk 
door 1 persoon gemonteerd of gedemonteerd worden.

Technische karakteristieken :

 - Metaal, klasse II.

 - Hoogtes : 500, 650, 800, 950, 1100, 1250, 1400, 1850 mm.

 - Dieptes : 275 et 400 mm.

 - Breedtes : 300 à 1550 mm.

 - Beschermingsgraad : IP55 / IK10, IK07  
als de kast uitgerust is met een transparante deur.

 - Kasten met een hoogte van 1850 mm zijn standaard 
geleverd met een sokkel van 100 mm.  
Optie : sokkels van 100 en 200 mm.

Deze wand- en vrijstaande kasten zijn vervaardigd in
plaatstaal en beantwoorden aan de hoge eisen die gesteld
worden aan commerciële en industriële gebouwen.
Ze beschikken over de beschermingsgraad IP55 en zijn klasse II.
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03 0401
Verbeterde  
wandbevestiging
De meegeleverde
wandbevestigingsbeugels
garanderen een veilige  
horizontale of verticale 
wandmontage. 

02
Design handgreep
Een esthetisch mooie 
inklapbare handgreep kan 
uitgerust worden met een 
cilinderslot.

Onverliesbare  
scharnierstiften
De nieuwe deurscharnieren 
zijn voorzien van onver-
liesbare stiften en kunnen 
zonder wertuig
ontgrendeld worden.

05 07
Bijkomende  
vergrendeling
Kasten vanaf 1050 mm 
breed zijn uitgerust met een 
dubbele deur die gelijktijdig 
opengaat. Een extra sluiting 
is voorzien.

Stevige sokkels
De voor- en achterpanelen 
zijn verwijderbaar om de 
verplaatsing van de kast 
met behulp van een trans-
palet te vereenvoudigen.

06 08
Genummerde posities 
voor de montagestijlen
Om de montage te  
vergemakkelijken,  
worden de posities van de 
montagestijlen genummerd.

Sterke schroefdraadbussen
De boven- en onderpanelen  
hebben schroefdraadbussen  
met M8-schroefdraad 
gekregen. Deze laten de 
montage toe van de hijsrin-
gen alsook de sokkel.

Expert tips

Meer kabelinvoeren  
De kasten met een diepte 
van 400 mm zijn boven en 
onder van een 2e rij  
kabelinvoeren voorzien.  
Ook de zijdelingse voor- 
gestanste gaten zijn groter 
dan vroeger.
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univers
Metalen wandkasten IP55

 - Beschermingsklasse II.
 - Diepte 275 / 400 mm voor apparaten tot 630 A.
 - Binneninstallatie.
 - Driepuntsluiting.
 - Poedercoating, kleur : RAL 7035 (lichtgrijs).

 - Plaatstaal dikte 1,5 mm.
 - Bevestigingsbeugels meegeleverd.
 - Volle deur.
 - Normen : EN 61439-1, -2, -3; DIN VDE 0660 deel 600-1, -2, -3.

Kasttype Wandkast

Beschermingsgraad IP55

Beschermingsklasse II t

Diepte in mm 275

RAL-kleur 7035

Met kabelinvoerplaten Boven- en onderaan Montagerails
1 set = 2 rails

Hoogte (mm) Montagebreedten Breedte (mm) Modules Ref. Ref.
500 300

550
800
1050
1300

20
48
68
96
116

FR31S
FR32S
FR33S
FR34S
FR35S

UN03A

650 300
550
800
1050
1300

30
72
102
144
174

FR41S
FR42S
FR43S
FR44S
FR45S

UN04A

800 300
550
800
1050
1300

40
96
136
192
232

FR51S
FR52S
FR53S
FR54S
FR55S

UN05A

950 300
550
800
1050
1300

50
120
170
240
290

FR61S
FR62S
FR63S
FR64S
FR65S

UN06A

1100 300
550
800
1050
1300

60
144
204
288
348

FR71S
FR72S
FR73S
FR74S
FR75S

UN07A

1250 300
550
800
1050
1300

70
168
238
308
406

FR81S
FR82S
FR83S
FR84S
FR85S

UN08A

1400 300
550
800
1050
1300

80
192
272
384
464

FR91S
FR92S
FR93S
FR94S
FR95S

UN09A

Diepte in mm 400

Hoogte (mm) Montagebreedten Breedte (mm) Modules Ref. Ref.
1400 550

800
1050

192
272
384

FR92H
FR93H
FR94H

UN09A

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Vrijstaande metalen kasten IP55

 - Beschermingsklasse II.
 - Voor apparaten tot 630 A.
 - Binneninstallatie.
 - Diepte 275 / 400 mm.
 - Hoogte 1850 mm, voorzien van sokkel 100 mm.
 - Poedercoating, kleur : RAL 7035 (lichtgrijs).
 - Kabelinvoeren FZ402 bovenaan, onderkant open.

 - Met sokkel 100 mm gemonteerd geleverd.
 - Volle of doorzichtige deur.
 - Om de beschermingsgraad IP55 te garanderen, dienen onderaan de 
flensplaten gebruikt te worden.

 - Normen : EN 61439-1, -2, -3; DIN VDE 0660 deel 600-1, -2, -3.

Kasttype Vrijstaande kast

Beschermingsgraad IP55

Diepte in mm 275 / 400

RAL-kleur 7035

Met kabelinvoerplaten Bovenaan

Volle deur
met sokkel
100 mm

Doorzichtige
deur met
sokkel 100 mm

Montagerails
1 set = 2 rails

Hoogte / diepte (mm) Montagebreedten Breedte (mm) Modules Ref. Ref. Ref.
1850 / 275 300

550
800
1050
1300
1550

110
264
374
528
638
792

FR21S1
FR22S1
FR23S1
FR24S1
FR25S1
FR26S1

FR22L1
FR23L1
FR24L1
FR25L1
FR26L1

UN12A

1850 / 400 300
550
800
1050
1300
1550

110
264
374
528
638
792

FR21H1
FR22H1
FR23H1
FR24H1
FR25H1
FR26H1

FR22U1
FR23U1
FR24U1
FR25U1
FR26U1

UN12A

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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univers
Metalen wandkasten IP55, diepte 275 mm

 - Beschermingsklasse II.
 - Voor apparaten tot 630 A.
 - Binneninstallatie.
 - Driepuntsluiting.

 - Plaatstaal dikte 1,5 mm.
 - Poedercoating, kleur : RAL 7035 (lichtgrijs).
 - Bevestigingsbeugels meegeleverd.
 - Normen: EN 61439-1, -2, -3; DIN VDE 0660 deel 600-1, -2, -3.

Hoogte Breedte Diepte Ref.

500 mm 300 mm 275 mm FR31S

500 mm 550 mm 275 mm FR32S

500 mm 800 mm 275 mm FR33S

500 mm 1050 mm 275 mm FR34S

500 mm 1300 mm 275 mm FR35S

Hoogte Breedte Diepte Ref.

650 mm 300 mm 275 mm FR41S

650 mm 550 mm 275 mm FR42S

650 mm 800 mm 275 mm FR43S

650 mm 1050 mm 275 mm FR44S

650 mm 1300 mm 275 mm FR45S

Hoogte Breedte Diepte Ref.

800 mm 300 mm 275 mm FR51S

800 mm 550 mm 275 mm FR52S

800 mm 800 mm 275 mm FR53S

800 mm 1050 mm 275 mm FR54S

800 mm 1300 mm 275 mm FR55S

Hoogte Breedte Diepte Ref.

950 mm 300 mm 275 mm FR61S

950 mm 550 mm 275 mm FR62S

950 mm 800 mm 275 mm FR63S

950 mm 1050 mm 275 mm FR64S

950 mm 1300 mm 275 mm FR65S

Hoogte Breedte Diepte Ref.

1100 mm 300 mm 275 mm FR71S

1100 mm 550 mm 275 mm FR72S

1100 mm 800 mm 275 mm FR73S

1100 mm 1050 mm 275 mm FR74S

1100 mm 1300 mm 275 mm FR75S

Hoogte Breedte Diepte Ref.

1250 mm 300 mm 275 mm FR81S

1250 mm 550 mm 275 mm FR82S

1250 mm 800 mm 275 mm FR83S

1250 mm 1050 mm 275 mm FR84S

1250 mm 1300 mm 275 mm FR85S

Kasthoogte 500 mm

Kasthoogte 650 mm

Kasthoogte 800 mm

Kasthoogte 950 mm

Kasthoogte 1100 mm

Kasthoogte 1250 mm

FR32S

FR42S

FR52S

FR62S

FR72S

FR82S
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univers
Wandkasten IP55, dieptes 275 mm / 400 mm

Hoogte Breedte Diepte Ref.

1400 mm 300 mm 275 mm FR91S

1400 mm 550 mm 275 mm FR92S

1400 mm 800 mm 275 mm FR93S

1400 mm 1050 mm 275 mm FR94S

1400 mm 1300 mm 275 mm FR95S

Kasthoogte 1400 mm

FR92S

Hoogte Breedte Diepte Ref.

1400 mm 550 mm 400 mm FR92H

1400 mm 800 mm 400 mm FR93H

1400 mm 1050 mm 400 mm FR94H

Kasthoogte 1400 mm

FR92H
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 - Beschermingsklasse II.
 - Voor apparaten tot 630 A.
 - Binneninstallatie.
 - Hoogte 1850 mm (met sokkel 1950 mm).
 - Poedercoating, kleur : RAL 7035 (lichtgrijs).
 - Kabelinvoeren FZ402 bovenaan, onderkant open.

 - Met sokkel 100 mm gemonteerd geleverd.
 - Volle of doorzichtige deur.
 - Om de beschermingsgraad IP55 te garanderen, dienen onderaan de  
flensplaten gebruikt te worden.

 - Normen : EN 61439-1, -2, -3; DIN VDE 0660 deel 600-1, -2, -3.

Hoogte Breedte Diepte Ref.

1950 mm 300 mm 275 mm FR21S1

1950 mm 550 mm 275 mm FR22S1

1950 mm 800 mm 275 mm FR23S1

1950 mm 1050 mm 275 mm FR24S1

1950 mm 1300 mm 275 mm FR25S1

1950 mm 1550 mm 275 mm FR26S1

Hoogte Breedte Diepte Ref.

1950 mm 550 mm 275 mm FR22L1

1950 mm 800 mm 275 mm FR23L1

1950 mm 1050 mm 275 mm FR24L1

1950 mm 1300 mm 275 mm FR25L1

1950 mm 1550 mm 275 mm FR26L1

Kasthoogte 1850 mm, volle deur + sokkel 100 mm

Kasthoogte 1850 mm, transparante deur + sokkel 100 mm

Kasthoogte 1850 mm, volle deur + sokkel 100 mm

Kasthoogte 1850 mm, transparante deur + sokkel 100 mm

FR22S1

FR22L1

FR21H1

FR22U1

Hoogte Breedte Diepte Ref.

1950 mm 300 mm 400 mm FR21H1

1950 mm 550 mm 400 mm FR22H1

1950 mm 800 mm 400 mm FR23H1

1950 mm 1050 mm 400 mm FR24H1

1950 mm 1300 mm 400 mm FR25H1

1950 mm 1550 mm 400 mm FR26H1

Hoogte Breedte Diepte Ref.

1950 mm 550 mm 400 mm FR22U1

1950 mm 800 mm 400 mm FR23U1

1950 mm 1050 mm 400 mm FR24U1

1950 mm 1300 mm 400 mm FR25U1

1950 mm 1550 mm 400 mm FR26U1

univers
Vrijstaande kasten IP55, dieptes 275 / 400 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Omschrijving Ref.

Sokkel, univers, 100 x 300 x 275 mm FZ631A

Sokkel, univers, 100 x 550 x 275 mm FZ632A

Sokkel, univers, 100 x 800 x 275 mm FZ633A

Sokkel, univers, 100 x 1050 x 275 mm FZ634A

Sokkel, univers, 100 x 1300 x 275 mm FZ635A

Sokkel, univers, 100 x 1550 x 275 mm FZ636A

Omschrijving Ref.

Sokkel, univers, 100 x 300 x 400 mm FZ651A

Sokkel, univers, 100 x 550 x 400 mm FZ652A

Sokkel, univers, 100 x 800 x 400 mm FZ653A

Sokkel, univers, 100 x 1050 x 400 mm FZ654A

Sokkel, univers, 100 x 1300 x 400 mm FZ655A

Sokkel, univers, 100 x 1550 x 400 mm FZ656A

Omschrijving Ref.

Sokkel, univers, 200 x 300 x 275 mm FZ641A

Sokkel, univers, 200 x 550 x 275 mm FZ642A

Sokkel, univers, 200 x 800 x 275 mm FZ643A

Sokkel, univers, 200 x 1050 x 275 mm FZ644A

Sokkel, univers, 200 x 1300 x 275 mm FZ645A

Sokkel, univers, 200 x 1550 x 275 mm FZ646A

Omschrijving Ref.

Sokkel, univers, 200 x 300 x 400 mm FZ661A

Sokkel, univers, 200 x 550 x 400 mm FZ662A

Sokkel, univers, 200 x 800 x 400 mm FZ663A

Sokkel, univers, 200 x 1050 x 400 mm FZ664A

Sokkel, univers, 200 x 1300 x 400 mm FZ665A

Sokkel, univers, 200 x 1550 x 400 mm FZ666A

Omschrijving Ref.

Kabelopvangrail, univers, 1 montagebreedte FZ7801

Kabelopvangrail, univers, 2 montagebreedtes FZ7811

Kabelopvangrail, univers, 3 montagebreedtes FZ7821

Kabelopvangrail, univers, 4 montagebreedtes FZ8441

Kabelopvangrail, univers, 5 montagebreedtes FZ8451

Kabelopvangrail, univers, 6 montagebreedtes FZ8461

Omschrijving Ref.

Voor sokkel, 100 mm hoog FZ801A

Voor sokkel, 200 mm hoog FZ801B

Sokkels, diepte 275 mm, hoogte 100 mm, RAL 9005

Sokkels, diepte 400 mm, hoogte 100 mm, RAL 9005

Sokkels, diepte 275 mm, hoogte 200 mm, RAL 9005

Sokkels, diepte 400 mm, hoogte 200 mm, RAL 9005

Kabelopvangrails voor sokkels

Set van 2 beugels voor kabelopvangrail in de sokkel

FZ714

Omschrijving Ref.

Verbindingsset voor sokkels, univers FZ714

Verbindingsset voor 2 sokkels boven elkaar

FZ7801

univers
Toebehoren voor univers kasten IP55

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

FZ651A

FZ641A

FZ661A

FZ801A

FZ631A
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FZ775A

FZ721

Horizontale verbindingskabelgoten

Kleur : RAL 9010
- verzekert de verbinding tussen kast en verticale kabelgoot
- afmetingen: h. 195 mm x d. 155 mm

Omschrijving Ref.

Verbindingskabelgoot, 2 montagebreedtes, RAL 9010 FZ442

Verbindingskabelgoot, 3 montagebreedtes, RAL 9010 FZ443

Verbindingskabelgoot, 4 montagebreedtes, RAL 9010 FZ444

Omschrijving Ref.

Slot met sleutel nr. 1242E FZ506

Slot met sleutel nr. 405 FZ519

Slot met sleutel nr. 455 FZ520

Vierkantsluiting, 8 mm MES-PHZ4K8

Driekantsluiting, 7 mm MES-PHZ3K7

Dubbele baar sluiting, 3 mm MES-PHZDB3

Omschrijving Ref.

Verbindingsset, verticaal, 1 montagebreedte FZ771A

Verbindingsset, verticaal, 2 montagebreedten FZ772A

Verbindingsset, verticaal, 3 montagebreedten FZ773A

Verbindingsset, verticaal, 4 montagebreedten FZ774A

Verbindingsset, verticaal, 5 montagebreedten FZ775A

Verbindingsset, verticaal, 6 montagebreedten FZ776A

Omschrijving Ref.

Verbindingsset horizontaal voor kasten 275 mm FZ721A

Verbindingsset horizontaal voor kasten 400 mm FZ721B

Omschrijving Ref.

Inklapbare hendel voor kasten IP55 FZ537

FZ537

Inklapbaar handvat (als vervangstuk)

Slot met sleutel voor handvat FZ537

Verbindingsset verticaal, diepte 275 en 400 mm

Verbindingsset horizontaal, diepte 275 of 400 mm

- kunnen uitgerust worden met sloten nr 1242E, 405, 455

FZ353

univers
Toebehoren voor univers kasten IP55

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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M8 hijsringen

- voor het heffen van univers kasten IP55
- set = 4 ringen

Omschrijving Ref.

Hijsringen FZ831

Wandbevestigingsbeugels (reserveonderdelen)

- standaard meegeleverd met kast
- set = 4 beugels

Omschrijving Ref.

Wandbevestigingsbeugels FZ829

Bedradingsprofielen voor deur

Montageplaten

- voor het bevestigen van bedradingskanalen

- plaatstaal, gegalvaniseerd
- kan zonder bevestigingsrails gebruikt worden
- bevestigingsmateriaal inbegrepen

Omschrijving Ref.

Bedradingsprofiel, 250 mm FZ739A

Bedradingsprofiel, 500 mm FZ739B

Bedradingsprofiel, 750 mm FZ739C

Omschrijving Ref.

Montageplaat, 1800 x 250 mm (H x B) UZ21MP

Montageplaat, 1800 x 500 mm (H x B) UZ22MP

Montageplaat, 1800 x 750 mm (H x B) UZ23MP

Montageplaat, 1800 x 1000 mm (H x B) UZ24MP

Montageplaat, 1800 x 1250 mm (H x B) UZ25MP

univers
Toebehoren voor univers kasten IP55

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

FZ831

FZ829

FZ739A

UZ21MP
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FZ402

FZ404

FZ406M

FZ435A

FZ448

Flensplaat voor laterale vooruitsnijdingen

Omschrijving Ref.

Laterale flensplaat in kunststof FZ448

Kabelinvoerplaat

Kabelinvoerplaat zonder vooruitsnijdingen

Kabelinvoerplaten in kunststof, met vooruitsnijdingen en IP55-afdichting

Ingangen :
- 24 x 9 tot 11,5 mm kabeldiameter
- 12 x 11 tot 16 mm kabeldiameter
- 4 x 12,5 tot 20 mm kabeldiameter
- 2 x 13 tot 27,5 mm kabeldiameter
- 2 x 16 tot 32 mm kabeldiameter
- 1 x 25 tot 50 mm kabeldiameter

Omschrijving Ref.

Universele kabelinvoerplaat FZ402

Omschrijving Ref.

Kabelinvoerplaat, kunststof FZ404

Omschrijving Ref.

Kabelinvoerplaat, 15 x M20 of 13 x M20 + 2 x M25 FZ406M

Kabelinvoerplaat, 8 x M25 of 6 x M25 + 2 x M32 FZ407M
Kabelinvoerplaat, 2 x M25/32 + 1 x M50/63 FZ408M

Afsluitplaat in kunststof

- afsluitplaat voor kasten diepte 275 mm en 400 mm
- voor het afsluiten van de onderste kabelingangen bij de installatie van verdeelkasten op sokkel

Verluchtingsrooster

- voor installatie in FZ408M invoerplaat
- verlaagt de beschermingsgraad naar IP2X
- geleverd per 2 stuks

Omschrijving Breedte Ref.

Afsluitplaat kabelinvoer 250 mm FZ435A

Omschrijving Ref.

Verluchtingsrooster, voor kasten univers IP55 FZ417

univers
Toebehoren voor univers kasten IP55

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

FZ417
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FZ794

Steunen voor verstevigingsprofiel

- voor montage van het horizontale versteviginsprofiel

- voor montage met steunen ref. FZ800B of FZ800D

voor het bijwerken van verfschade

- FZ818 is zelfklevend maar kan ook geschroefd worden

Materiaal: kunststof

Omschrijving Ref.

Steunen voor verstevigingsprofiel, diepte 275 mm FZ800B

Steunen voor verstevigingsprofiel, diepte 400 mm FZ800D

FZ800B

UT21A

Verstevigingsprofiel, horizontaal

Retoucheerpen, RAL 7035

A4 planhouder zelfklevend

Omschrijving Ref.

Verstevigingsprofiel, breedte 250 mm UT21A

Verstevigingsprofiel, breedte 500 mm UT21B

Verstevigingsprofiel, breedte 750 mm UT21C

Verstevigingsprofiel, breedte 1000 mm UT21D

Verstevigingsprofiel, breedte 1250 mm UT21E

Verstevigingsprofiel, breedte 1500 mm UT21F

Omschrijving Ref.

Retoucheerpen, 12 ml, RAL 7035 MES-LSTI7035

Omschrijving Ref.

Soepele planhouder, transparant, DIN A4 FZ794
Stevige planhouder, kunststof, DIN A4 FZ818

Stevige planhouder, metaal, DIN A4 FZ710

Reinigingskit

Omschrijving Ref.

Reinigingsmiddel voor kunststof oppervlakken VZ404

univers
Toebehoren voor univers kasten IP55

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

MES-LSTI7035

VZ404



 2.20 Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

univers
Polyester wandkasten IP65

univers kasten
 - Beschermingsklasse II.
 - Beschermingsgraad : IP65; IK10.
 - Binnen- of buiteninstallatie.
 - Materiaal : glasvezelversterkte polyester, ongevoelig aan temperaturen  
van -40 tot + 110 °C.

 - Geverfde kasten hebben een uitstekende bescherming tegen UV-stralen.
 - Kleur : RAL 7035.

 - Driepuntsluiting.
 - Bevestigingsbeugels meegeleverd.
 - Normen : EN 61439-1, -2; NBN EN 61439-1, -2.

 X Keuze van de uitrustingskits, zie pagina 2.24
 X Uitrustingskits, zie pagina 2.26
 X Afmetingen, zie pagina 2.35

FL32SP

Omschrijving Breedte x diepte (mm) Verpakk. Ref. Ref. met 
UV-coating

Hoogte 500 mm 300 x 200 mm 1 FL31S
Hoogte 550 mm 600 x 300 mm 1 FL32S FL32SP
Hoogte 850 mm 600 x 300 mm 1 FL52S FL52SP

850 x 300 mm 1 FL53S FL53SP
Hoogte 1150 mm
de univers kasten worden zonder  
montagestijlen geleverd (zie pagina 2.31)

600 x 300 mm 1 FL72S FL72SP
850 x 300 mm 1 FL73S FL73SP
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Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Sloten
voor univers kasten IP65

ter vervanging van de 
oorspronkelijke grendel

knopgrendel met trommelslot
en sleutels n° 1242E

1 FZ507

knopgrendel met trommelslot
en sleutels n° 405

1 FZ526

knopgrendel met trommelslot
en sleutels n° 455

1 FZ527

vierkantsluiting,
7 mm, gechromeerd, met 1 sleutel

1 FZ503

driekantsluiting,
7 mm, gechromeerd, met 1 sleutel

1 FZ502

inklapbaar handvat met
trommelslot en 2 sleutels
n° 1242E

1 FZ508

Stevige schemahouder
in metaal en zelfklevend

bevestiging op de deur 
formaat A4

1 FZ795

Bevestigingsbeugels
in isolerend materiaal,
voor kasten IP65

(als vervangstuk)

geleverd met bevestigingsschroeven  
en doppen voor dubbele isolatie

1 stel = 4 beugels

1 stel FL863Z

Moeren M6, inbouw
voor kasten IP65

bevestigd in de openingen aan de  
binnenkant van de deur, maken deze  
de montage van de bedradingstoebehoren 
mogelijk

1 stel = 100 moeren

1 stel FZ801

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

FZ507

FZ508

FZ795

FL863Z

FZ801

univers
Toebehoren voor kasten univers IP65



 2.22

H=500-550 / L=300

UD21B3

UD01F1

H=500-550 / L=600

UD22B3

UD02F1

H=500 / L=800

UD22B3

UD02F1UD01F2

disj.x160

UK21A3

H=800 / L=800

UD22B3

UD22B3UE21D1

UD01F2 UD02F1
disj.160A

UK21A3

H=500 / L=1050

UD22B3

UD02F1

UD22B3

UD02F1

H=650 / L=550

UD32B3

UD02F1

H=800 / L=300

UD21B3

UD21B3

UD01F1

H=800 / L=550

UD22B3

UD22B3

UD02F1

H=1150 / L=850

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

UE21D2

UD21B3

UD01F2

int.250 A

UK 21S1

H=1400 / L=800

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

UE21D2

UD22B3UD21B

UD01F1
disj. diff

P250
UK31LH1F

UD11B3

H=1400 / L=1050

UG02E1

UE21D2

UE21D2

UD01F1UD01F2

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD21B3

UD21B3

UD21B3

UD21B3

UD21C2

int.250 A

UK21S1

H=1400 / L=550

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

H=650 / L=300

UD01F1

UD31B3

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD02F1

UD21B6

UD01F1

UD21A2

UD21A2

UD01F1

UK21A3

UD21C2

UD21A2

H=1100 / L=550

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

H
o

o
g

te
 5

00
 m

m

IP44 :
FP31QS

UT91B + 
1 paar mon-
tagestijlen
UN03A

+ 20 z

IP44 :
FP32QS
IP55 :
FR32S
UT92B +
1 paar mon-
tagestijlen
UN03A

+ 48 z

IP44 :
FP33QS

IP55 :
FR33S
2 paar mon-
tagestijlen
UN03A
aut. x160
+ 48 z

IP55 :
FR34S
2 paar mon-
tagestijlen
UN03A
+ UT92B
+ 96 z

1 montagebreedte
breedte 300 mm

2 montagebreedten
breedte 550 mm

3 montagebreedten
breedte 800 mm

4 montagebreedten
breedte 1050 mm

IP44 :
FP53QS
IP55 :
FR53S
2 paar mon-
tagestijlen
UN05A
1 automaat 
x160
barenstel 
+ UT92B 
+ 96 z

H
o

o
g

te
 6

50
 m

m

IP44 :
FP41QS

UT91B +
1 paar mon-
tagestijlen 
UN04A

+ 30 z

IP44 :
FP42QS

IP55 :
FR42S
1 paar mon-
tagestijlen
UN04A + 
UT92B
+ 72 z

H
o

o
g

te
 8

00
 m

m

IP44 :
FP51QS

1 paar mon-
tagestijlen
UN05A + 
UT92B

+ 40 z

IP44 :
FP52QS

IP55 :
FR52S
1 paar mon-
tagestijlen 
UN05A + 
UT92B

+ 96 z

IP44 :
FP73QS

IP55 :
FR73S

2 paar mon-
tagestijlen 
UN07A
+ UT92B
1 schak.  
250 A +
barenstel
+ 164 z

IP44 :
FP74QS

IP55 :
FR74S

3 paar  
montagestijlen 
UN07A
+ UT92B
1 diff. aut.  
x160
+ 164 z
+ 51 z klemmen  
verticaal

H
o

o
g

te
 1

10
0 

m
m

IP44 :
FP72QS

IP55 :
FR72S

1 paar mon-
tagestijlen 
UN07A
+ UT92B

+ 144 z

IP44 :
FP93QS

IP55 :
FR93S

2 paar mon-
tagestijlen
UN09A
+ UT92B

1 diff. aut.
P250 +  
barenstel

+ 222 z

IP44 :
FP94QS

IP55 :
FR94S

3 paar mon-
tagestijlen 
UN09A
+ UT92B 
+ kastverlich-
ting
1 schak.
250 A +
2 baren- 
stellen
+ 272 z

H
o

o
g

te
 1

40
0 

m
m

IP44 :
FP92QS

IP55 :
FR92S

1 paar mon-
tagestijlen
UN09A
+ UT92B

+ 192 z

hagercad.professional 
Berekenings- en ontwerpsoftware voor kasten  
en uitrusting, zie pagina 17.03

Geprefabriceerde connectoren voor 
aansluiting van barenstellen,  
zie pagina 2.27

Voorbeelden van uitrustingen met univers kasten

Voorbeelden van uitrustingen met kasten IP44, IP55 :

Met de referenties van de te gebruiken kasten, montagestijlen en uitrustingskits

aansluiting voor PE-vertrekken te voorzien :
ref. UT91B - 1 montagebreedte
ref. UT92B - 2 montagebreedten

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

aut.

aut.

sch.

aut.
sch.
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H=1850 / L=550

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD32B3

UD02F1

H=1850 / L=800

UD22A5

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD21B6

UD02F1UD01F2

UD12B3

UD21C2

T.I.

UE21D2

UE21D2

disj. diff.
P250

UK31LH1F

H=500-550 / L=600

UD22B3

UD02F1

H=1850 / L=1050

UD22A5

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD22B6UD22B6

UD21B6

UD02F1UD02F2

UD12B3UD12B3

UE21D1UD21C2

T.I.
UK21R1

UD21A5

UD22B6

UE21D1

interr.
160 A

H=1850 / L=1300

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD11B3

UD02F1

UD12B3

UE21D3

UE21D3

UD21B6

UD01F2
2

UD11B3

UD21B6

UD21B6

UD21B6

UD21B6

UD21B6

UD01F1

UD22C2

diff. aut.
P630

UK41LH34F

UD41A2

UD41A2

UD41A2

H=800 / L=550

UD22B3

UD22B3

UD02F1

H=800 / L=800

UD22B3

UB22B3UE21D1

UD01F1 UD02F1
disj. P160

UK21LH0

H=1100 / L=550

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

H=1150 / L=850

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

UE21D2

UD21B6

UD01F2

int.250 A

UK21R1

Voorbeelden van uitrustingen met kasten IP55, IP65

H
o

o
g

te
 1

85
0 

m
m

IP44 :
FP22SN2*

IP55 :
FR22H1

1 paar mon-
tagestijlen
UN12A
+ UT92B

+ 264 z

IP44 :
FP23SN2*

IP55 :
FR23H1

2 paar montage-
stijlen
UN12A
+ UT92B

1 diff. Aut.
P250 +
barenstel
+ 222 z

IP44 :
FP24SN2*

IP55 :
FR24H1

2 paar montage-
stijlen
UN12A +
1 paar montage-
stijlen
UN07A +
1 dwarsstuk
UT12K
+ 2 x UT92B
1 schak.
160 A +
2 baren-
stellen
+ 308 z

2 montagebreedten
breedte 550 mm

3 montagebreedten
breedte 800 mm

4 montagebreedten
breedte 1050 mm

H
o

o
g

te
 1

85
0 

m
m

H
o

o
g

te
 5

00
 /

 5
50

 m
m

H
o

o
g

te
 8

50
 m

m
H

o
o

g
te

 1
15

0 
m

m

FR25H1

4 paar mon-
tagestijlen
UN12A
+ 2 x 
UT92B 
+ sokkel
FZ655

1 diff. aut
400 A +
2 baren-
stellen +
klemmen
verticaal
+ 356 z

FL52S

1 paar montage-
stijlen
UN05A
+ UT92B

+ 96 z

FL53S

2 paar montage-
stijlen
UN05A
1 aut.
P160 +
barenstel
+ 96 z

FL72S

1 paar montage-
stijlen
UN07A
+ UT92B

+ 144 z

FL73S

2 paar montage-
stijlen
UN07A
+ UT92B

1 schak.
250 A +
barenstel 
+ 144 z

Kast IP55 :
5 montagebreedten, breedte 1300 mm

Kast IP65 :
2 montagebreedten, breedte 600 mm 3 montagebreedten, breedte 850 mm

FL32S
1 paar montage-
stijlen
UN03A
+ UT92B

+ 48 z

Voorbeelden van uitrustingen met univers kasten

*: geleverd met gemonteerde 100 mm sokkel. Totale hoogte: 1950 mm.

Voorbeelden van uitrustingen met kasten IP44, IP55 :

Met de referenties van de te gebruiken kasten, montagestijlen en uitrustingskits

aansluiting voor PE-vertrekken te voorzien :
ref. UT91B - 1 montagebreedte
ref. UT92B - 2 montagebreedten

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

schak.

S.T.

S.T.

aut.

aut.

sch.
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450 mm
630 A :
UE31D6

3 x 10 0 
UD31B3

3 x 24 0 
UD32B3

HI458
(630 A)
UK32U1

1 x 10 0 
UD11B3

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

univers
Keuze van de uitrustingskits

1 MB 2 MB 1 MB 1 MB

Uitrustings-
kits

Breedte in 
montage-
breedten 
250 mm

Hoogte :
75 mm

150 mm

225 mm

300 mm

600 mm

-  voor schakelaar 
HA160 tot 630 A

Kit voor barenstel 
-  voor vierpolige 

verdeling

x160
P160, P250  
et x630 / P630

pagina's 5.08  
tot 5.20

2 MB

voor hoofdapparatuur :
-  voor automaten en

schakelaars h3 en h3+ 

Omschakelaars

2 MB

* F = met diff.blok / M = gemotoriseerd

1 MB

Voor modulaire  
apparaten

2 MB

(1) zonder bedradingskanalen
(2) met bedradingskanalen

 pagina 5.04 pagina 5.31 pagina 2.27 pagina 4.02pagina 5.33

160 A : 
UK21R1

250/400 A :
UK21S1

160 A : 
UE21D1
250 A : 
UE21D2

400 A : 
UE21D3

x160 
UK21A3

P160 :
UK21LH0

P250 :
UK21LH1 
UK21LH1M*

x160
UK22A2

630 A :  
UK42T1

1 x 10 0 
UD11B4

2 x 10 0 (1) 

UD21B3

2 x 10 0 (2)
UD21B6

1 x 24 0 
UD12B3

1 x 24 0 
UD12B4

2 x 24 0 (1)

UD22B3

2 x 24 0 (2) 
UD22B6

P160 :
UK22LH0

P250 :
UK22LH1 
UK22LH1M

HI452, 454, 456 
(160, 250, 400 A)  
UK22U1

P250 
+diff.blok
UK31LH1F* 
UK31LH1FM*

P630+diff.blok 
UK41LH34F*

P250
UK31LH1 
P630
UK31LH34
UK31LH34M*
x630
UK31C2

x630+diff.blok  
UK41C3*
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UD31F1UD31C1
(volle plaat)

UD32F1UD32C1
(volle plaat)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

* afdekplaten geleverd per 2 (boven- en onderaan)

3 MB 2 MB1 MB 2 MB 1 MB 1 MB 2 MB 1 MB

UD01F1*

UD01F2*
met aarding12x6 mm

Voor klemmen en modulaire app.
op horizontale DIN-rails
Voor klemmen (uitsluitend)

Voor speciale apparaten
montage op rooster of op volle plaat

Voor klemmen
op verticale 
DIN-rail

Volle afdekplaten :
-  om niet uitgeruste plaatsen

af te dichten
-  ruimte voorbehouden voor 

kabeldoorgang,...

UD02F1*

UD02F2*
met aarding 12x6 mm

pagina 3.06 pagina 3.06 pagina 5.29 pagina 2.29

univers
Keuze van de uitrustingskits

UG02E1N

kastverlichting

1 x 40 0 
UD13B2

UD21C2

UD11F1 UD12F1

UD11F4 UD12F4

1x _ 
(1x9 0) + 10 0 
UD21G1

2x _ 
(2x9 0) 
UD21A5

1 x _ 
(1 x 22 0) + 24 0 
UD22G1

2 x _ 
(2 x 22 0)
UD22A5

1 x 17 0

UD21A2 UD22C2 UD21F1 UD22F1

1 x 34 0 
UD41A2 UD41F1 UD42F1UD42C1

(volle plaat)



 2.26 Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Uitrustingskits voor hoofdapparatuur
- voor hoofdautomaten en -schakelaars h3 : x160 en h3+: P160, P250, x630, 

P630 (pagina's 5.04 tot 5.20)
- voor scheidingsschakelaars HA van 160 tot 630 A (zie pagina 5.30)

De kits UK21A3 en UK22A2, waarmee apparaten x160 met directe bediening (1)
op dezelfde rij kunnen worden verbonden met modulaire apparaten, met behulp
van het verhoogstuk HYA036H.

(1) met (of zonder) differentieelblok.

Omschrijving Karakteristieken Hoogte Breedte
250 mm

Ref.

Breedte
500 mm

Ref. 

Uitrustingskits voor hoofdautomaten 
en - schakelaars 

voor apparatuur x160

met of zonder differentieelblok
- met directe of afneembare bediening

300 mm UK21A3 UK22A2

voor apparatuur P160

enkel app. zonder differentieelblok
- met directe of afneembare  bediening

300 mm  UK21LH0  UK22LH0

voor apparatuur P250

- enkel app. zonder differentieelblok 300 mm  UK21LH1  UK22LH1

-met directe of afneembare bediening 450 mm  UK31LH1 -

- met gemotoriseerde bediening 300 mm  UK21LH1M  UK22LH1M
app. met differentieelblok
- met dierecte of afneembare bediening

450 mm  UK31LH1F -

app. met differentieelblok
- met gemotoriseerde bediening

450 mm  UK31LH1FM -

voor apparatuur P630

enkel app. zonder differentieelblok
- met directe of afneembare bediening

450 mm  UK31LH34 -

- met gemotoriseerde bediening 450 mm  UK31LH34M -

app. met differentieelblok 600 mm  UK41LH34F -

Omschrijving Karakteristieken Hoogte Breedte
250 mm

Ref.

Breedte
500 mm

Ref. 

Uitrustingskits voor  
scheidingsschakelaars HA 

voor schakelaars 160 A : 
HA452

300 mm UK21R1 -

voor schakelaars 250, 400 A : 
HA454, HA457

300 mm UK21S1 -

voor schakelaars  630 A : 
HA458

600 mm - UK42T1

UK21A3

UK22LH1

UK31LH1F

UK21R1

univers
Uitrustingskits voor hoofdapparatuur tot 630 A

Omschrijving Karakteristieken Hoogte Breedte
500 mm

Ref. 

Uitrustingskits voor  
omschakelaar HI

voor omschakelaars  
HI452, 454, 456
(160, 250, 400 A)

300 mm  UK22U1

voor omschakelaars  
HI458 (630 A)

450 mm  UK32U1
UK22U1

voor apparatuur x630

enkel app. zonder differentieelblok
- met directe of afneembare bediening

450 mm  -

-app. met differentieelblok 600 mm 

 UK31C2

 UK41C3
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Kits barenstel in koper van 160, 250, 400 en 630 A
Zij verzekeren de vierpolige stroomverdeling in de univers kasten. Zij worden  
geleverd in volledige voorgemonteerde kits met schroeven, om de verbinding, 
vertrek en aankomst te kunnen verwezenlijken.

Naast de ondoorzichtige afdekplaat in isolerend materiaal, bevatten deze kits een 
doorzichtig scherm teneinde de directe contacten te vermijden tijdens de werken 
onder spanning met de gedemonteerde afdekplaten.
Een volledig gamma verbindingsklemmen zorgen voor de elektrische verbinding 
tussen hoofdapparaten en de barenstellen.

Omschrijving Karakteristieken In Hoogte Ref.

Kit barenstel vierpolig

geleverd met :
- 2 isolerende steunen,
- 1 doorzichtig scherm,
-  4 bevestigingsbeugels voor de  

afdekplaat,
- 1 volle geïsoleerde afdekplaat,
- 1 zak met aansluitschroeven

met koperen baren 25 x 4 mm

11 verbindingspunten met schroefdraad M5, 
2 boringen Ø 8,5 mm voor aftakkingen

160 A 300 mm UE21D1

met koperen baren 25 x 4 mm

11 verbindingspunten met schroefdraad M5, 
2 boringen Ø 8,5 mm voor aftakkingen

250 A 300 mm UE21D2

met koperen baren 25 x 6 mm

11 verbindingspunten met schroefdraad M5, 
2 boringen Ø 8,5 mm voor aftakkingen

400 A 300 mm UE21D3

met koperen baren 32 x 10 mm

25 verbindingspunten met schroefdraad M5, 
2 boringen Ø 10 mm voor aftakkingen

630 A 450 mm UE31D6

Omschrijving voor apparaattype Uitrustingskit  
barenstel

Ref.

Verbindingsklemmen

verbinding afwaarts van het hoofapparaat 
met het barenstel

1 stel = 4 stuks
(enkel mogelijk met automaat boven  
barenstel)

schakelaars HA452 UE21D1 UM92E

HA454 UE21D2 UM92P

HA457 UE21D3 UM92P

hoofdautomaten 
(zonder diff.)
- directe bediening P250 (250 A) UE21D2  UM92LH1

P630/x630 (400 A) UE21D3  UM92LH4

P630/x630 (630 A) UE31D6  UM92S

Omschrijving Karakteristieken  Ref.

Tussenverbindingen

voor de verbinding van 2 barenstellen  
160 tot 400 A

4 koperen baren 6 x 25 x 80 mm UM92H

Keuze van barenstellen en verbindingen

UE21D3

UM92E

UM92H

univers
Uitrustingskits voor barenstel tot 630 A en verbindingen

In hoofdautomaat,
schakelaar

uitrustingskit
apparaat

uitrustingskit
barenstel

verbindingen

directe bediening afneembare bediening

125 A 
160 A

x160 UK21A3
UK22A2

UE21D1
KJ01D
(op DIN-rail)

- -

P160 UK21LH0
UK22LH0

160 A 
250 A

HA452 UE21R1 UE21D1 UM92E UM92E

HA454 UK21S1 UE21D2 UM92P UM92P

P250 UK21LH1
UK21LH1M
UK31LH1
UK31LH1FM

UE21D2 UM92LH1
zonder diff.

UM92LH1 
zonder diff.

400 A HA457 UK21S1 UE21D3 UM92P UM92P

630 A x630, P630 UK31LH34
UK41LH34F

UE21D3 (400 A) 
UE31D6 (630 A)

UM92R1
-

UM92D1
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Uitrustingskits voor modulaire apparaten
Deze kits zijn te verkrijgen met hoogtes van 150, 225, 300 en 450 mm, met 1 tot 3 
rijen, met 1 montagebreedte (10 en 12 0 / rij) tot 3 montagebreedten (40 0 / rij).
Ze zijn uitgerust met vaste DIN-rails voor apparaten met een schouderhoogte van
44 mm. De hartafstand tussen de rails bedraagt 150 mm en kan worden verhoogd
tot 225 mm voor specifieke toepassingen (verdeler met meervoudige stekker,
rechtstreeks uitgaande kabels…).

Op deze kits kunnen bedradingstoebehoren (horizontale kabelgoten, beugels  
voor verticale draadgeleiders met stappen van 75 mm) worden gemonteerd. Met 
de kits UD21B6 en UD22B6 worden de kabelgoten, alsook de markeringsstrip, 
onmiddellijk meegeleverd.
Reserve afdekplaten zijn beschikbaar op aanvraag.

Omschrijving Karakteristieken Hoogte Ref.

Uitrustingskits voor modulaire  
apparaten

worden geleverd met markeringsstroken

1 montagebreedte : breedte 250 mm

1 rij : 1 x 12 0 150 mm UD11B1

1 rij : 1 x 10 0 150 mm UD11B3

225 mm UD11B4

2 rijen : 2 x 10 0

- zonder bedradingskanalen 300 mm UD21B3
- met bedradingskanalen 300 mm UD21B6

3 rijen : 3 x 10 0 450 mm UD31B3

Uitrustingskits voor modulaire  
apparaten

worden geleverd met markeringsstroken

2 montagebreedten : breedte 500 mm

1 rij : 1 x 24 0 150 mm UD12B3

225 mm UD12B4

2 rijen : 2 x 24 0

- zonder bedradingskanalen 300 mm UD22B3

- met bedradingskanalen 300 mm UD22B6

3 rijen : 3 x 24 0 450 mm UD32B3

Uitrustingskits voor modulaire 
apparaten

worden geleverd met markeringsstroken

3 montagebreedten : breedte 750 mm

1 rij : 1 x 40 0 150 mm UD13B2

Uitrustingskits voor klemmenstroken 1 montagebreedte : 250 mm

2 rijen : 2 x 9 0 300 mm UD21A5

in de diepte regelbaar

Uitrustingskits voor klemmenstroken 
en mod. apparaten

2 rijen : 1 x 9 0, 1 x 10 0 300 mm UD21G1

1 vaste DIN-rail, 1 in de diepte regelbare DIN-rail

Uitrustingskit voor klemmenstroken 1 DIN-rail verticaal 17 0 300 mm UD21A2

gleverd met bedradingstoebehoren 1 DIN-rail verticaal 34 0 600 mm UD41A2

Uitrustingskits voor speciale  
apparaten :
- 1 geperforeerd rooster, in de diepte regelbaar
- clipsen en schroeven 

geperforeerde plaat : b. 165 x h. 235 mm 300 mm UD21C2

Uitrustingskits voor klemmenstroken 2 montagebreedten : 500 mm

2 rijen : 2 x 22 0 300 mm UD22A5

in de diepte regelbaar

Uitrustingskits voor klemmenstroken 
en mod. apparaten

2 rijen : 1 x 22 0, 1 x 24 0 300 mm UD22G1

1 vaste DIN-rail, 1 in de diepte regelbare DIN-rail

Uitrustingskits voor speciale  
apparaten :
- 1 geperforeerd rooster, in de diepte regelbaar
- clipsen en schroeven

geperforeerde plaat : b. 415 x h. 235 mm 300 mm UD22C2

univers
Uitrustingskits voor modulaire en niet-modulaire apparaten

UD11B3

UD31B3

UD12B3

UD21A5

UD21A2

UD21C2

UD22G1

UD22C2
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Kits met volle afdekplaten
De afdekplaten zorgen voor een betere verdeling van de kabels en bieden de 
mogelijkheid om een aardverdeelklem UT91B / UT91S of UT92B / UT92S te plaatsen.
Om plaatsen zonder uitrusting te dichten :
- montagebreedten voorbehouden aan de doorgang van kabelgoten, ...,
- voor reserveplaatsen.

De kits van 1 montagebreedte kunnen ook 2 dwarsstukken UZ01D1 ontvangen, 
voor montage van verschillende apparaten

UD01F1

UD11F4

UD22F1

univers
Kits met volle afdekplaten, montageplaten, LED-verlichting

Omschrijving Karakteristieken Hoogte Breedte
250 mm

Ref.

Breedte
500 mm

Ref.

Uitrustingskits met 
volle afdekplaat

afdekplaten : 
(1 set = 2 afdekplaten)

75 mm UD01F1 UD02F1

afdekplaten met 
1 x aarding : 
12 x 6 mm (KS70A)
(1 set = 2 afdekplaten) 

75 mm UD01F2 UD02F2

voor niet-uitgeruste plaatsen 150 mm UD11F1 UD12F1

225 mm UD11F4 UD12F4

300 mm UD21F1 UD22F1

450 mm UD31F1 UD32F1
600 mm UD41F1 UD42F1

Uitrustingskit met LED-verlichting
Voor de verlichting van de kasten
geleverd met 2 afdekplaten.

dubbele LED-strook, 5W, 400 lumen,
kabel van 2 m, geïntegreerde schakelaar
en magnetische bevestiging

75 mm - UG02E1N

Omschrijving Karakteristieken Hoogte Ref. 

Uitrustingskits met volle montageplaat
voor specifiieke apparaten

Deze kits bevatten 1 in de diepte  
reglelbare montageplaat

1 montagebreedte, breedte 250 mm
afm. montagepl. : 
390 x 194 mm

450 mm UD31C1

2 montagebreedten, breedte 500 mm
afm. montagepl. : 
390 x 444 mm

450 mm UD32C1

2 montagebreedten, breedte 500 mm
afm. montagepl. : 
540 x 444 mm

600 mm UD42C1

Uitrustingskit
voor het bevestigen van de voedingskabel, 
regelbaar in de diepte

1 montagebreedte, breedte 250 mm 150 mm UG11A1

UG02E1N

UD31C1
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UZ01D1

UZ01B3

HYA036H

JP003

JE001

UT12L

UT12K

Montagedwarsstuk
Laat de bevestiging van de niet-modulaire apparaten onder de volle afdekplaat toe

Karakteristieken Verpakk Ref.

dwarsstuk met boringen voor schroeven M5, met stappen van 25 mm, 
voor volle afdekplaat 1 montagebreedte,

(1 set = 2 rails)

1 set UZ01D1

Karakteristieken Verpakk Ref.

voor 1 montagebreedte 1 UZ01B3

voor 2 montagebreedten 1 UZ02B3

Karakteristieken lengte Verpakk Ref.

afbreekbaar per 1/2 z 10 z 10 JP003

24 z 10 JP002

Karakteristieken lengte Verpakk Ref.

bevat :
-  zelfklevende en doorzichtige etikethouder,
- etiket

10 z 10 JE001

24 z 10 JE003

Karakteristieken breedte Verpakk Ref.

om modulaire apparatuur op dezelfde schouderhoogte te plaatsen naast 
een modulaire hoofdschakelaar of -automaat < 160 A

3 x 6 z 1 HYA036H

Karakteristieken Verpakk Ref.

te gebruiken tussen 2 montagebreedten bij het uitrusten van de montagestijlen buiten de kast 20 UT12L

Karakteristieken breedte Verpakk Ref.

1 MB 1 MB

haaks dwarsstuk montagestijl  

500 mm
om 2MB tot 2x1MB 
te herleiden

1 set UT12K

750 mm 1 set UT12M

Symmetrische DIN-rail  
Voor kits met volle afdekplaat.
Laat de bevestiging van de modulaire apparaten onder de volle afdekplaten toe, 1 en 2 montagebreedten regelbaar in de diepte

Verhoogstuk DIN-rail 30 mm
Voor modulaire apparaten
3 verhoogstukken 25 x 160 mm

Afdekplaten in strook
Om 1 rij af te dichten

Markeringsstroken
Voor de afdekplaten voor modulaire apparaten

Verbindingsflenzen
Voor de verbinding van 2 montagestijlen

Haaks dwarsstuk
1 set bevat : - 2 rails
                    -  bevestigingsschroeven voor de rails
                      (om de montagestijlen met elkaar te verbinden en een uitneembaar frame te vormen)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

univers
Toebehoren voor uitrustingskits
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Omschrijving Karakteristieken Kasten
hoogte :

Verpakk. Ref.

Montagestijlen
Voor alle univers kasten, in doorboord profielstaal 
om de uitrustingskits en univers toebehoren te 
ontvangen. Geleverd met bevestigingsschroeven 
voor montage op de clipsen van de kasten. 
Voor centrale montagestijlen : (tussen 2 montage-
breedten), 2 montagestijlen gebruiken.

(1 paar = 2 montagestijlen)

voor kasten : IP44/IP55/IP65 500 mm
550 mm

3 paar UN03A

IP44/IP55 650 mm 3 paar UN04A
IP44/IP55/IP65 800 mm

850 mm
3 paar UN05A

IP55 950 mm 3 paar UN06A
IP44/IP55/IP65 1100 mm

1150 mm
3 paar UN07A

IP55 1250 mm 3 paar UN08A
IP44/IP55 1400 mm 3 paar UN09A
IP44/IP5 1850 mm 3 paar UN12A

Schroevendraaier PZ 2

Voor zelfindraaiende bevestigingsschroeven  
van de uitrustingskits

schroevendraaier met verwisselbare 
magnetische dop, POZIDRIV n° 2, de 
ideale tool voor de bevestiging  
van de uitrustingskits

1 JZ016

Adapter voor kleine en grote kabelgeleider 20 UZ01V1

Verticaal deksel
voor hierboven vermelde kabelgeleiders UZ25V1  
en UZ25V2

bevestiging door te clipsen,
lengte 2 m

20 UT50C

Reserveschroeven -  voor bevestiging van de uitrustings-
kits op de montagestijlen

100 UZ100

- voor afdekplaten univers 1 UZ06A1

Kabelgeleider groot

Kabelgeleider klein

laat een verticale bedrading toe, bevesti-
ging op de montagestijlen per stappen 
van 75 mm, geleverd met bevestigings-
schroeven. Laat een horizontale kable-
ring toe met een adapter UZ01V1

8 sets UZ25V1
8 sets UZ25V2

Horizontale kabelgoot
breedte 31 mm, hoogte 73 mm geleverd  
met deksel, 2 steunen + schroeven

1 montagebreedte
lengte 250 mm

1 UZ51A1

2 montagebreedten
lengte 500 mm

1 UZ52A1

Bevestigingssteunen
Voor de bevestiging van de horizontale  
kabelgoot op de montagestijlen van de kast,  
dit op verschillende niveaus.
Geleverd met schroeven.

1 set UZ50A1

UN03A

UZ100

JZ016

UZ25V1

UZ25V1

UZ01V1

UT50C

UZ51A1

UZ50A1

UZ06A1

1 set = 20 stuks

1 set = 2 stuks

1 set = 20 stuks

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

univers
Toebehoren voor uitrusting en kablering
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Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Enkelpolige isolerende steun
Ontvangt 1 koperen baar 12 x 6 mm of 
verdeelstroken in messing K159 tot K162

montagestijl

UM01F

K080, KS72B, KS72C

geleverd
met
bevestigings-
schroeven

10 UM01F

Doorboorde koperen baren

Schroeven M5, sectie 12 x 6 mm, In 160 A  
met boring B 8,5 mm

geleverd met schroeven M5 x 10,  
aansluiting door kabel met  
kabelschoenen

lengte
245 mm

10 KS72B

1000 mm 10 KS72C

Steun dwarsstukken voor
verdeelstroken N/A
Platte ijzeren steun 12 x 2 mm,
ontvangt de verdeelstroken in
messing met isolerende sokkel

1 montagebreedte 250 mm

2 montagebreedten 500 mm

montage op het frame onder  
bovenste of onderste afdekplaten

10 UT91A
10 UT92A

Volle koperen baar
Sectie 12 x 6 mm
In < 250 A

ontvangt de aansluitklemmen
K96A tot K96F

lengte
2 m

1 N11A

Aardingsverbinding
Sectie 50²

Plaatsing op 1 montagebreedte
onder de kit volle afdekplaat 
UD01F1

bevat :
-  2 met elkaar verbonden 

koperen baren 12 x 6 mm, 
schroeven M5,

- 2 isolerende steunen,
- 2 aansluitklemmen 50²

1 montage-
breedte

1 KS70A

Steun voor koperen baren 60 mm / 1polig - verbinding voor PE/N
- koperen baren niet inbegrepen
- set van 2 steunen

2 UZ61S2

Verdeelstroken in messing
Met isolerende sokkel fase, nul of  
aardingsaansluitingen 10, 16 of 25 mm2

montage op het frame met
dwarsstuk UT91A of UT92A

 X zie pagina 3.03

Aansluitbeugels
Voor koperen baren

Voor aansluiting van aankomsten en vertrekken

mogelijke kabelsectie : 1,5 - 252 20 K96A
2,5 - 352 20 K96C
1,5 - 702 20 K96M
25 - 702 20 K96F

Verdeelstroken in messing
Zonder sokkels, In <160 A

Voor N/A aansluitingen of
aftakking van de fasen;  
bevestiging met steun UM01F
op het frame

stijl
UM01F

K159 tot K162

lengte
242 mm

10 K159

482 mm 10 K160F
992 mm 10 K162F

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

univers 
Steunen en verbindingen ≤ 250 A

Verbindingsklem voor vertrek

Laat de aansluiting van aardingsgeleiders toe

Aardingsverbinding met  
schroeven bevat :
- 1 steun (UT91A of UT92A),
-  1 verdeelstrook in messing  

met sokkel 
quickconnect :
- 6 x 25² + 20 x 4²
quickconnect :
- 12 x 25² + 40 x 4²

1 montage-
breedte

1 UT91B

2 montage-
breedten

1 UT92B

1 montage-
breedte

1 UT91S

2 montage-
breedten

1 UT92S

UM01F

KS72B

N11A

K96A

K159

UT91A

UT92A

KS70A

UT91B

K96M

UT92S

UZ61S2
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100 mm

200 mm

 B

 C 62

Kennzeichnung Bohrpunkt

 D

 A
Montagevoorbeeld

Sokkels
- 100 mm of 200 mm hoog
-  Sokkels 200 mm met kabelopvangrail
-  Behuizing met poedercoating, 1,5 mm plaatstaal
-  Inclusief verbindingsset, voor kast / sokkel
- Met uitneembare frontplaat 
- Voor univers kast diepte 205 mm
-  Sokkel van 100 mm voorgemonteerd voor kasten van 1950 mm hoog

Bodembevestigingsmaat in mm

kastdiepte : 205 mm, C = 106 mm, D = 203,5 mm

Serie IP44

1

4

2

3

66

55

7

kastbreedte A B
1050 mm 1050 952
800 mm 800 702
550 mm 550 452
300 mm 300 202

Kasten
- Beschermingsklasse II t
- Beschermingsgraad IP44
- Voor opbouw en inbouw geschikt
- Hoogte 500, 650, 800, 1100, 1400 , 1950 mm
- Breedte 1 tot 4 MB (300-1050 mm)
- Diepte 205 mm
- Kleur RAL 9010
- Voor vaste opstelling binnen
- Met montageframe
Kast bestaande uit :
1 Behuizing
- 1 mm plaatstaal, met poedercoating
- Zijdelingse openingen 7
-  Naast elkaar en boven elkaar koppelbaar
2 Deur
- 1 mm plaatstaal met poedercoating
- Binnenliggend, omkeerbaar links / rechts
- Zonder gereedschap te demonteren
- Binnenliggende verstelbare scharnieren
- Openingshoek deur 110°
- Vanaf breedte 800 mm met 2 deuren
3 Deursluiting
- Driepuntsluiting
- Verzegelbaar (IP44)
- Met andere sluitingen uitwisselbaar 
4 + 6 Kabelinvoerplaat boven en onder
- FZ426 standaard meegeleverd
5 Kabeldoorvoer achterzijde
- 20 x 5 - 9 mm doorsnede

Kasten 
univers IP44 quickset

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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220
103

3040

90
 

62
 

92

A 

B 

F 

92 92

Plaat FZ426 standaard meegeleverd, uitgerust met soepele ingangen

Bevestigingsmaten in mm voor montageframe quickset.

Aantal Type Doorsnede
24 A 5 - 9 mm
11 B 9 - 11,5 mm
8 C 11 - 16 mm
2 D 16 - 32 mm
1 E 16 - 37 mm

kasthoogte  kastbreedte B in mm
300 550 800 1050

500 A 115 365 615 865

F 348 348 348 348
650 A 115 365 615 865

F 498 498 498 498
800 A 115 365 615 865

F 648 648 648 648
1100 A 115 365 615 865

F 948 948 948 948
1400 A 115 365 615 865

F 1248 1248 1248 1248

FZ426

FZ460N

205

100 mm tussen DIN-rail en binnenkant deur

191 mm tussen verzonken montageplaat en binnenkant deur

46 mm tussen verzonken montageplaat en montagestijl

45 mm verhoging DIN-rail

52 mm ruimte tussen afdekplaat en binnenkant deur

142 mm tussen verzonken montageplaat en afdekplaat

195 mm tussen achterwand en binnenkant deur

143 mm tussen achterwand en afdekplaat

71 mm tussen bovenkant barenstel en afdekplaat

78 mm tussen DIN-rail en afdekplaat

23 mm tussen achterwand en montagestijl

48 mm tussen DIN-rail en afdekplaat

131 mm tussen verzonken DIN-rail en afdekplaat

93 mm tussen montagestijl en afdekplaat

Maattekening kasten diepte 205 mm

Kasten 
univers IP44 quickset

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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1 2

1

1

1

1

1

1 +
draaislot

aantal
deuren

aantal
grendels

Kasten 
univers IP55 en IP65

AI3_IP65_T1_06

B

F

E

A

H

238

C

D

AI3_IP65_T1_06

B
F

E

A

H

238

C

D

AI3_IP65_T1_06

B

F

E

A

H

238

C

D

FL31S 300 500 200 250 450 219 419 1

IP
65

FL32S(P) 600 550 300 500 450 520 470 2

FL52S(P) 600 850 300 500 750 520 770 2

FL53S(P) 850 850 300 750 750 770 770 3

FL72S(P) 600 1150 300 500 1050 520 1070 2

FL73S(P) 850 1150 300 750 1050 770 1070 3

A H B C D E F

275/400 mm

18
50

 m
m

univers IP55, diepte 275 mm - 400 mm  

Afmetingen genomen bij de montagestijlen in eerste en laatste stand. 
De montagestijlen kunnen in 6 verschillende posities bevestigd worden 
voor de kasten 275 mm diepte en 16 voor de kasten diepte 400 mm.

25 mm voor opliggende deur
36 - 98,5 mm tussen afdekplaat en binnenkant deur, bij kast van 275 mm diep
36 - 223,5 mm tussen afdekplaat en binnenkant deur, bij kast van 400 mm diep

99,5 mm tussen montagestijl en afdekplaat

47 mm tussen DIN-rail en afdekplaat
max. 148 mm / min. 90 mm tussen verlaagde DIN-rail en afdekplaat

max. 161 mm / min. 101 mm tussen verlaagde montageplaat en afdekplaat

max. 61 mm / min. 2  mm tussen verlaagde montageplaat en bovenkant montagestijl

77 mm tussen bovenkant barenstel en afdekplaat

164,5 - 227,5 mm tussen achterwand en afdekplaat, bij kast van 275 mm diep
164,5 - 352 mm tussen achterwand en afdekplaat, bij kast van 400 mm diep
269,5 mm tussen achterwand en binnenkant deur, bij kast van 275 mm diep
394,5 mm tussen achterwand en binnenkant deur, bij kast van 400 mm diep

Afmetingen

IP referenties kast bevestigingen aantal
montagebr.

klasse II

model 3 montagebreedten

univers IP65

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Verdeelkasten en -borden 
quadro4

De voordelen voor u :

 - Maximale toegankelijkheid en diepte voor extra comfort 
bij de interne bedrading.

 - Complete oplossing van verdeelkast tot het algemeen 
laagspanningsbord (ALSB) tot 630 A.

Technische karakteristieken :

 - Plaatstaal, klasse I, geleverd in kitvorm.

 - Hoogtes van de kasten : 650 tot 1400 mm.

 - Hoogtes van de borden : 1700 tot 1850 mm.

 - Diepte : 267 mm.

 - Breedtes : 370 en 620 mm.

 - Beschermingsgraad : IP30; IP40 - IP43 met deur.

Kunnen naar wens worden 
samengesteld 
De verdeelkasten en -borden quadro4 werden ontworpen 
voor een eenvoudige montage op basis van drie samen te 
bouwen basiselementen : rugwand, zijwanden, boven- en 
onderplaat of bovenplaat en sokkel. Door een verticale of 
horizontale gekoppelde opstelling kunt u verdeelkasten als 
het ware op maat samenbouwen.
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03 0401
Voorgemonteerde  
schroeven
Voorgemonteerde schroe-
ven en draagsteunen op 
de basiselementen van het 
montageframe.

02
Horizontale koppeling 
Eenvoudig uit te voeren 
met 2 schroeven en een 
tussenstuk.

Verticale koppeling
Eenvoudig uit te voeren  
met 2 schroeven en 2  
pijlers. De continuïteit van 
de uitrusting is verzekerd.

05 07
Montage van de deuren
De montage van de deuren 
gebeurt zonder hulp van 
gereedschap.

Bevestiging op  
oneffen wand
Regelbaar aan de  
achterkant.

06
Wandbevestiging  
via de rugwand
Er zijn verschillende bevesti-
gingspunten voorzien om het 
uitlijnen te vergemakkelijken.

Expert tips

Montage van  
de zijwanden
Geleiders op boven- en 
onderplaten vergemakke-
lijken de montage van de 
zijwanden.
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Keuze van verdeelkasten of -borden
quadro4

- 150 mm - - - - - - -

650 mm 600 mm FC111 FC211 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC011

800 mm 750 mm FC112 FC212 FC415
FC416

FC425
FC426  

FC445
FC446

FC455
FC456

FC012

950 mm 900 mm FC113 FC213 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC013

1250 mm 1200 mm FC115 FC215 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446 

FC455
FC456

FC015

1400 mm 1350 mm FC116 FC216 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446  

FC455
FC456

FC016

1550 mm 1500 mm - - - - - - -

1700 mm 1650 mm FC118* FC218* FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

1850 mm 1800 mm FC119* FC219* FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

2 x FC013

FC012 + FC013

Rugpaneel Set van boven- en onderpaneel Set van bovenpaneel en sokkel Zijpanelen
(per 2 stuks)

hoogte van de 
kast met boven 
en onderpaneel

nuttige hoogte 
voor de 
uitrusting

Ref.
voor kast met breedte :

370 mm         620 mm

Ref.
voor kast met breedte :

370 mm        620 mm

Ref.
voor kast met breedte :

370 mm        620 mm

Ref.

IP40 en IP43 IP40 en IP43

Schuingedrukte ref. = IP43
Diepte van de kasten : 267 mm

* De rugwand wordt geleverd met 2 tussenstijlen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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150 mm - - - FC350 -

600 mm FC311 FC331 FC341 - FC121

750 mm FC312 FC332 FC342 - FC122

900 mm FC313 FC333 FC343 - FC123

1200 mm FC315 FC335 FC345 - FC125

1350 mm FC316 FC336 FC346 - FC126

1500 mm FC317 FC337 FC347 - -

1650 mm FC318 FC338 FC348 - FC122 + FC123

1800 mm FC319 FC339 FC349 - 2 x FC123 FC230

FC230

-

FC230

FC230

FC230

FC230

FC230

-

Volle deur Doorzichtige deur Deur met modulaire 
uitsnijding

Koppelkit

horizontaal              verticaal

Ref. Ref. Ref.hoogte van de deuren Ref.
voor kast met breedte :

370 mm        620 mm

Ref.
voor kast met breedte :

620 mm

Ref.
voor kast met breedte :

620 mm

geleverd met sluiting geleverd met sluiting

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Voor de samenstelling van een quadro4 verdeelkast zijn volgende elementen vereist:
- een rugwand
- 1 set met boven- en onderpaneel
of
- 1 set met bovenpaneel en sokkel
- 1 paar zijpanelen
-  1 volle of doorzichtige deur

•  Beschermingsklasse : 
- IP30, IK07 zonder deur 
- IP40, IK08 met deur 
- IP43, IK08 met deur overeenkomstig EN 60529. 
- onrechtstreeks contact klasse I.

•  Nominale isolatiespanning : Ui = 690 V~.
•  Nominale kortsluitstroom : 35 kA.
• Diepte van de kast : 267 mm.
• Vermogen tot : 630 A.

Alle gelakte elementen zijn uitgevoerd in de kleur RAL 9010, behalve de sokkel
die uitgevoerd is in de kleur RAL 7042.

Conform de normen :
EN 61439-1 en 2
NBN EN 61439-1 en 2

FC112

FC415

FC456

FC012

Hoogte Verpakk. Ref. 
breedte :

Ref. 
breedte :

370 mm 620 mm

600 mm 1 FC111 FC211
750 mm 1 FC112 FC212
900 mm 1 FC113 FC213
1200 mm 1 FC115 FC215
1350 mm 1 FC116 FC216
1650 mm* 1 FC118 FC218
1800 mm* 1 FC119 FC219

Verpakk. Ref. 
breedte :

Ref. 
breedte :

370 mm 620 mm

geleverd met kabelinvoerplaat IP40 uit isolerend materiaal en etikethouder 1 FC415 FC425
geleverd met kabelinvoerplaat IP43 uit isolerend materiaal en etikethouder 1 FC416 FC426

Verpakk. Ref. 
breedte :

Ref. 
breedte :

370 mm 620 mm

geleverd met verbindingstoebehoren, kabelinvoerplaat IP40 uit isolerend materiaal  
en etikethouder

1 FC445 FC455

geleverd met verbindingstoebehoren, kabelinvoerplaat IP43 uit isolerend materiaal  
en etikethouder

1 FC446 FC456

Hoogte Verpakk. Ref. 

600 mm 1 set FC011
750 mm 1 set FC012
900 mm 1 set FC013
1200 mm 1 set FC015
1350 mm 1 set FC016
1650 mm 1 set 1x FC013 + 1x FC012
1800 mm 1 set 2x FC013

Rugwand
* de rugwand wordt geleverd met 2 tussenstijlen

Sets van boven- en onderpaneel
 - worden geleverd met gemonteerde (onverliesbare) verbindingsschroeven
 - kleur boven- en onderpaneel RAL 9010

Set van bovenpaneel en sokkel
 - worden geleverd met gemonteerde (onverliesbare) verbindingsschroeven
 - kleur sokkel RAL 7042 
kleur bovenpaneel RAL 9010

Set van 2 zijpanelen
worden geleverd met gemonteerde (onverliesbare) verbindingsschroeven

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Kasten en borden
quadro4
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FC333

FC343

FC350

Hoogte Verpakk. Ref. 
breedte :

Ref. 
breedte :

370 mm 620 mm

450 mm 1 FC310 FC330
600 mm 1 FC311 FC331
750 mm 1 FC312 FC332
900 mm 1 FC313 FC333
1050 mm 1 FC314 FC334
1200 mm 1 FC315 FC335
1350 mm 1 FC316 FC336
1500 mm 1 FC317 FC337
1650 mm 1 FC318 FC338
1800 mm 1 FC319 FC339

Hoogte Verpakk. Ref. 
breedte :

Ref. 
breedte :

370 mm 620 mm

450 mm 1 - FC340
600 mm 1 - FC341
750 mm 1 - FC342
900 mm 1 - FC343
1050 mm 1 - FC344
1200 mm 1 - FC345
1350 mm 1 - FC346
1500 mm 1 - FC347
1650 mm 1 - FC348
1800 mm 1 - FC349

Karakteristieken Verpakk. Ref. 
breedte :
620 mm

 - uitrusting 1 rij, 24 z voor kast breedte 620 mm
 - omkeerbare deur
 - wordt compleet geleverd voorzien van sluiting en slot
 - de deur met modulaire uitsnijding is voorzien van een regelbare scharnier

1 FC350

Volle deuren
 - van plaatstaal compleet geleverd met regelbare scharnieren en handvat met sluiting
 - voor sloten, zie pagina 2.42
 - afstand tussen afdekplaat en deur : 56 mm

Doorzichtige deur
 - van plaatstaal, uitgerust met een ruit in hardglas
 - compleet geleverd met regelbare scharnieren en handvat met sluiting
 - voor sloten, zie pagina 2.42
 - afstand tussen afdekplaat en deur : 51 mm

Modulaire uitrustingskit met deur
 - deur met modulaire uitsnijding en regelbare DIN-rail, hoogte 150 mm
 - deze set is bestemd voor bedienings- en signalisatietoestellen die gemonteerd zijn op niveau van de deur
 - voor sloten zie pagina 2.42

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Deuren voor kasten en borden
quadro4
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Toebehoren voor kasten en borden
quadro4

Sloten
vervangen het standaard voorziene handvat

Karakteristieken Verpakk. Ref. 

slot met sleutel n° 1242E,
geleverd met 2 sleutels

1 FZ597

slot met sleutel n° 405,
geleverd met 2 sleutels

1 FZ452

slot met sleutel n° 455,
geleverd met 2 sleutels

1 FZ453

vierkantsluiting, 7 mm,
gechromeerd met 1 sleutel

1 FZ451

driekantsluiting, 7 mm,
gechromeerd met 1 sleutel

1 FZ450

dubbele baar sluiting, 3 mm,
gechromeerd met 1 sleutel

1 FZ449

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

FZ597

FZ451

FZ450

FZ449

FC230

FC122

Koppelset voor verticale samenbouw
breedte 370 en 620 mm 
de continuïteit van de uitrusting is verzekerd

Koppelset voor horizontale samenbouw
de set is dezelfde voor alle rugpanelen die 370 en 620 mm breed zijn

Karakteristieken Verpakk. Ref.

 - 1 set bestaande uit : 2 bouten met schroeven voor verbinding van de rugpanelen en,  
2 stijlen voor verbinding van de zijpanelen

1 set FC230

Karakteristieken Verpakk. Ref.

 - 1 set bestaande uit : 2 bouten met schroeven, 2 tussenstukken voor verbinding van de 
rugpanelen en voor ondersteuning van de boven-en onderpanelen, een steun voor de 
afdekplaten voor volgende hoogtes :

600 mm 1 set FC121
750 mm 1 set FC122
900 mm 1 set FC123
1200 mm 1 set FC125
1350 mm 1 set FC126
1650 mm 1 set 1 FC122 + 1 FC123
1800 mm 1 set 2 FC123

FZ795D

Stevige schemahouder
wordt op de binnenkant van de deur gekleefd

Karakteristieken Verpakk. Ref.

zelfklevend, formaat A4 1  FZ795D
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Doss_ Com_ Quadro p.1

Echelle 30 % des bases

370620 620370370 620

370620620

620620 370620

Doss_ Com_ Quadro p.1

Echelle 30 % des bases

370620 620370370 620

370620620

620620 370620

Toebehoren voor verdeelkasten
quadro4

FZ404

FC193

FM640

FZ402

Karakteristieken Verpakk. Ref. 

1 set = 2 haken 1 set FM640

Karakteristieken Verpakk. Ref. 

- IP43 5 FZ402

Karakteristieken Verpakk. Ref. 

- vol 5 FZ404

Muurbevestigingshaken
 - worden bevestigd op de achterkant van de rugpanelen
 - worden geleverd met bevestigingsschroeven voor de rugpanelen

Horizontale verbindingsrail
 - om verschillende kasten met elkaar te verbinden. Vergemakkelijkt het transport of de bevestiging aan de muur
 - dankzij vooraf gemaakte uitsnijdingen kunnen de rails worden aangepast aan de gewenste lengte
 - verbindingsrails zijn ten zeerste aangeraden voor samenbouw van verschillende rugwanden

Reserve kabeldoorvoerplaat

Kabelinvoerplaat (vervangstuk)
 - IP40, RAL 9010

Volle kabeldoorvoerplaat

Karakteristieken Verpakk. Ref.

set van 2 rails, geleverd met bevestigingsschroeven :
om 2 kasten te verbinden :
2 x 620 mm of 1 x 620 + 1 x 370 mm

                               of

1 set FC192

om 3 kasten te verbinden :
2 x 370 + 1 x 620 mm of 2 x 620 + 1 x 370 mm

                                 of                                           of

of 2 x 620  + 1 x 370 mm

1 set FC193

Karakteristieken Verpakk. Ref.

370 mm 5 FC419
620 mm 5 FC429

Doss_ Com_ Quadro p.1

Echelle 30 % des bases

370620 620370370 620

370620620

620620 370620

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

FC419

Horizontale scheidingswand
 - in metaal, voor quadro4 en 5

Karakteristieken Verpakk. Ref.

620 mm 1 FC664
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Verdeelkasten en -borden 
quadro5

De voordelen voor u :

 - Maximale toegankelijkheid voor extra comfort  
bij de interne bedrading.

 - Esthetisch, vormen een harmonisch geheel  
met quadro4 en quadro+.

 - Gemeenschappelijk inbouwsysteem met quadro4  
tot 630 A.

Technische karakteristieken :

 - Plaatstaal, klasse I, geleverd in kitvorm.

 - Hoogtes van de verdeelkasten : 660 tot 1410 mm.

 - Hoogtes van de verdeelborden : 1860, 2010 mm.

 - Diepte : 260 mm.

 - Beschermingsgraad : IP55 met deur.

Verdeelkasten voor tertiaire 
toepassingen IP55

De verdeelkasten en algemene laagspanningsborden 
quadro5 voldoen aan de hoge beschermingsgraad IP55 die 
vereist is voor bepaalde ruimten (grootkeukens, ziekenhuizen, 
hotels…). Dankzij de wegneembare zijwanden bieden deze 
kasten, uit één stuk, een maximale toegankelijkheid.
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03 0401
Makkelijke doorvoer van 
kabels
In- en uitvoerplaten met 
grote capaciteit

02
Horizontale en verticale 
koppeling van  
verdeelkasten
Om verdeelkasten op maat 
samen te stellen.

Horizontale  
samenstelling van kasten
Voor het uivoeren van  
projecten met cellen.

Expert tips

Intern kabelkanaal
In de kasten met breedte 
900 mm kan een kabelkoker 
van 200 mm worden voorzien.
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660 mm 600 mm FM201 FM401 FM450 - -

810 mm 750 mm FM202 FM402 FM450 - -

960 mm 900 mm FM203 FM403 FM450 - -

1260 mm 1200 mm FM205 FM405 FM450 - -

1410 mm 1350 mm FM206 FM406 FM450 - -

1860 mm 1650 mm - - - FM108 FM208

2010 mm 1800 mm - - - FM109 FM209

FM630 - - -

FM635 - - FM635 FM635

hoogte van de kast  
met boven- en onder-
paneel of 
sokkel

nuttige hoogte 
voor de uitrusting

verticale koppelkit

horizontale koppelkit

ref. voor verdeelkast breedte :

700 mm                 set                sokkel van
(685 mm nuttig)       zijwanden           150 mm

ref. voor kasten op sokkel breedte :

450 mm                 700 mm
(435 mm nuttig)       (685 mm nuttig)

Vloerkasten
diepte 260 mm
geleverd met sokkel van 150 mm

Verdeelkasten
diepte 260 mm

FM630
mogelijk

Keuze van verdeelkasten of -borden
quadro5

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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- - - - FM531 - FM541

- - - - FM532 - FM542

- - - - FM533 - FM543

- - - - FM535 - FM545

- - - - FM536 - FM546

FM308 FM408 FM428 FM518 FM538 FM558 FM548

FM309 FM409 FM429 FM519 FM539 FM559 FM549

- - - - - - -

FM635 - - - - - - -

-

FM569

FM568

-

-

-

-

-

900 mm
(885 mm nuttig)

stel
zijwanden

ref. voor kast 

breedte :
900 mm

ref. voor kast breedte :

          
435 mm          685 mm        885 mm

ref. voor kast breedte :

685 mm         885 mm

Kit voor 
kabelkoker

Volle deur

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Doorzichtige deur
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Verdeelkasten en -borden
quadro5

De verdeelkasten en -borden quadro5 bestaan uit :
-  een kastframe van gegalvaniseerd plaatstaal 12/10e.
- kabelinvoerplaten
- zijpanelen
-  volle of doorzichtige deuren met plaatdikte 15/10e met ruit in hardglas van 4 mm
-  elektrisch verzinkte, op de rugwand ingebouwde montagestijlen

•  Beschermingsklasse : 
- IP30, IK08 zonder deur 
- IP55, IK10 met deur 
  overeenkomstig EN 60529 
- onrechtstreeks contact klasse I.

•  Nominale isolatiespanning : Ui= 690 V. 

•  Nominale kortsluitstroom: 35 kA.
• Diepte van de kast : 260 mm.
• Vermogen : tot 630 A.

Het frame van de kast, de invoerplaten, de zijpanelen en de deuren zijn voorzien
van een epoxybekleding uitgevoerd in de kleur RAL 9010, de sokkel is uitgevoerd
in RAL 7042.

Conform de normen :
EN 61439-1 en 2
NBN EN 61439-1 en 2

FM204

FM450

FM208

Verdeelkast diepte : 260 mm
 - geleverd met 4 bevestigingshaken en afsluitplaten
 - nuttige breedte : 685 mm
 - totale breedte : 700 mm
 - RAL 9010

Kasten met sokkel 
diepte : 260 mm
hoogte sokkel : 150 mm
geleverd met 2 bevestigingshaken en afsluitplaten

Sokkel diepte : 260 mm
 - hoogte : 150 mm
 - nuttige breedte : 685 mm
 - totale breedte : 700 mm
 - RAL 7042

Totale hoogte Nuttige hoogte Verpakk. Ref. 

660 mm 600 mm 1 FM201
810 mm 750 mm 1 FM202
960 mm 900 mm 1 FM203
1260 mm 1200 mm 1 FM205
1410 mm 1350 mm 1 FM206

Totale hoogte Nuttige hoogte Verpakk. Ref. 

1860 mm 1650 mm 1 FM108
2010 mm 1800 mm

breedte : 440 mm 
nuttige breedte : 435 mm

1 FM109

1860 mm 1650 mm 1 FM208
2010 mm 1800 mm

breedte : 700 mm
nuttige breedte : 685 mm

1 FM209

1860 mm 1650 mm 1 FM308
2010 mm 1800 mm

breedte : 900 mm
nuttige breedte : 885 mm
breedte koker : 200 mm
set voor kabelkoker : FM428 of FM429

1 FM309

Totale breedte Verpakk. Ref. 

voor verdeelkasten met breedte 700 mm

geleverd met 4 schroeven 
+ 4 moeren + afsluitplaten

1 FM450

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Toebehoren voor verdeelkasten en -borden
quadro5

FM403

FM428

FM640

FM653

Set van 2 zijpanelen
voor verdeelkasten en -borden met diepte 260 mm

Karakteristieken Verpakk. Ref. 

voor verdeelkasten met hoogte van : 660 mm 1 set FM401
810 mm 1 set FM402
960 mm 1 set FM403
1260 mm 1 set FM405
1410 mm 1 set FM406

voor kasten met hoogte van : 1860 mm 1 set FM408
2010 mm 1 set FM409

Karakteristieken Verpakk. Ref. 

voor kasten FM308 1 set FM428
FM309 1 set FM429

Karakteristieken Verpakk. Ref. 

deze set bestaat uit :
- 4 schroeven + moeren M12
- 4 sluitringen
- 1 zelfklevende afdichting

1 set FM630

Karakteristieken Verpakk. Ref. 

deze set bestaat uit :
- 6 schroeven + moeren M6
- 1 zelfklevende afdichting

1 set FM635

Karakteristieken Verpakk. Ref. 

de haken kunnen verticaal en horizontaal geplaatst worden 1 set FM640

Karakteristieken Verpakk. Ref. 

deze set bestaat uit :
- 2 ringen
- 2 schroefmoeren M12

1 set FM653

Set voor kabelkoker
 - voor een kabelkoker van 200 mm in een kast met breedte 900 mm
 - geleverd met : 2 bevestigingshaken, 1 set montagestijlen, 1 steun voor afdekplaten en een volle afdekplaat

Koppelset
voor verticale samenbouw

voor horizontale samenbouw

2 muurbevestigingshaken
 - voor montage van verdeelkasten en -borden aan de muur

2 hijsringen
 - voor het transport (hijsen) van het geheel
 - maximum gewicht : 250 kg

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

FM635

FM630
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Deuren
quadro5

Hoogte Verpakk. Ref.
435 mm 

Ref.
685 mm

Ref.
885 mm

660 mm 1 - FM531 -

810 mm 1 - FM532 -

960 mm 1 - FM533 -

1260 mm 1 - FM535 -

1410 mm 1 - FM536 -

1860 mm 1 FM518 FM538 FM558
2010 mm 1 FM519 FM539 FM559

Hoogte Verpakk. Ref.
435 mm 

Ref.
685 mm

Ref.
885 mm

660 mm 1 - FM541 -

810 mm 1 - FM542 -

960 mm 1 - FM543 -

1260 mm 1 - FM545 -

1410 mm 1 - FM546 -

1860 mm 1 - FM548 FM568
2010 mm 1 - FM549 FM569

Karakteristieken Verpakk. Ref.

slot met sleutel n° 1242E, geleverd met 2 sleutels 1 FZ597
slot met sleutel n° 405, geleverd met 2 sleutels 1 FZ452
slot met sleutel n° 455, geleverd met 2 sleutels 1 FZ453
vierkantsluiting, 7 mm, verchroomd met 1 sleutel 1 FZ451
driekantsluiting, 7 mm, verchroomd met 1 sleutel 1 FZ450
sluiting dubbele baar, 3 mm, verchroomd met 1 sleutel 1 FZ449

Karakteristieken Verpakk. Ref.

driehoekig, 8 mm 1 FZ515
vierkantig, 6 mm 1 FZ516
vierkantig, 8 mm 1 FZ517
draaibare handgreep voorzien van cilinderslot en sleutel n°1242E 1 FZ508
set van 3 sleutels : driehoek + vierkant + dubbele baar 1 FZ850

Volle deuren
 - worden geleverd met scharnieren en sluiting voorzien van slot met driehoekige dop
 - omkeerbare deuren
 - afstand tussen deur en afdekplaat : 58 mm
 - voor sloten, zien hieronder

Doorzichtige deuren
 - van plaatstaal, uitgerust met een ruit in hardglas
 - geleverd met scharnieren en driekantsluiting
 - omkeerbare deur
 - afstand tussen deur en afdekplaat : 54 mm 
 - voor sloten, zie hieronder

Sloten
vervangen het slot dat standaard voorzien is op de deuren met een hoogte van : 
 - 660 mm
 - 810 mm
 - 960 mm
 - 1260 mm
 - 1410 mm

Inzetstukken voor sloten
vervangen het slot dat standaard voorzien is op de deuren met een hoogte van :
 - 1860 mm
 - 2010 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

FM532

FM568

FZ597

FZ449

FZ451

FZ450

FZ516

FZ515

FZ795D

Stevige schemahouder
wordt op de binnenkant van de deur gekleefd

Karakteristieken Verpakk. Ref.

zelfklevend, formaat A4 1  FZ795D
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Beveilig,
meet,
communiceer

Met het nieuwe gamma 
h3+ hoofdautomaten,  
verkrijgbaar van 25 tot  
630 A, in traditionele of  
geconnecteerde versie, 
kunt u voldoen aan de  
behoeften op vlak van 
veiligheid, controle en  
energie van tertiaire  
gebouwen.

Dit gamma past perfect in de tertiaire kasten  
van Hager (zie hoofdstuk 5 - Hoofdapparatuur).
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Te assembleren cellen
quadro+

De voordelen voor u :

 - Toegankelijk langs alle zijden.

 - Flexibele inbouwmontage : op rugwand, op zijwanden,  
in de diepte.

 - Esthetisch, vormen een harmonisch geheel met quadro4  
en quadro5.

 -  Gemeenschappelijk inbouwsysteem met quadro4  
en quadro5.

 - De cellen van 450 mm breed kunnen nu kits van  
250 mm breed ontvangen.

 - De laagspanningsverdeelborden ontvangen  
hoofdautomaten tot 1600 A.

Technische karakteristieken :

 - Plaatstaal , klasse I.

 - Dieptes : 400, 600 en 800 mm.

 - Breedtes : 450, 700, 1000 mm.

 - Hoogte : 1900 mm.

 - Beschermingsgraad : IP55 met deur.

Voor een veelzijdige montage 
De cellen zijn speciaal ontworpen voor de energieverdeling 
met behulp van barenstellen en hoofdautomaten tot 1600 A.
Dit gamma wordt vanaf 2023 vervangen door het nieuwe 
gamma cellen quadro evo.

Voor meer informatie over het gamma quadro+, gelieve onze 
website www.hager.be te raadplegen

Indien u concrete projecten hebt, neem dan contact met 
ons op via quotations@hager.be
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Eenvoudige en snelle 
opbouw van de cellen
De chassisstijlen zijn uit-
gerust met 1 onverliesbare 
schroef voor het vastzetten 
van de boven- en onder kader.

Eenvoudige manupulatie
De platen van de sokkels 
zijn afneembaar om een 
betere toegang te verkrij-
gen bij het transport van de 
cellen.

Meer  
montagemogelijkheden
Dankzij de 2 types bevesti-
gingsgaten in de montage-
stijlen van het chassis.

Meervoudige horizontale 
koppeling
Dankzij 4  
bevestigingsstukken.

Intern kabelkanaal
In optie voor de cellen van 
1000 mm.

Kabelinvoerplaten boven 
en onder

Meervoudige montage in 
de diepte of op de zijkanten
Dankzij de verschillende 
beschik bare dwarsprofielen.

Expert tips

Cel van 450 mm breed
Uitrustingskits kunnen  
in de cellen vanaf 450 mm 
breed geplaatst worden.

03 0401 02

05 07 0806
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Samenstelbare cellen
quadro evo

De voordelen voor u :

 - Robuustere structuur met nieuwe steunen en montagestijlen 
voor een nog snellere montage.
 - Deze algemene laagspanningsborden (ALSB) ontvangen 
hoofdapparatuur tot 1600 A.
 - Een intern uitrustingssysteem dat niet alleen sneller maar  
ook eenvoudiger kan gemonteerd worden en dat ook meer 
ruimte biedt.
 - Vormen een esthetisch geheel met de verdeelborden  
quadro4 en quadro5.
 - Integratie van de nieuwe hoofdapparatuur h3+ d.m.v. de 
nieuw ontworpen kits.
 - Barenstellen in koper met baren van 5 en 10 mm dik; in 
aluminium met baren van 10 mm dik.
 - Mogelijkheid tot compartimentering tot vorm 2b met een 
minimum aan toebehoren.

Technische karakteristieken :

 - Materiaal cel en panelen : plaatstaal, poedergelakt RAL 9010. 
 - Klasse I.
 - Montagesteunen,-platen : gegalvaniseerd staal.

 - Dieptes : 400, 600 en 800 mm. 

 - Breedtes : 450, 700 en 1000 mm.

 - Hoogte : 1900 mm.
 - Beschermingsgraad : IP55 en IK10 met afdekplaten en 
(volle) deuren. (IK07 met doorzichtige deuren).
 - Beantwoorden aan de norm IEC/EN 61439-1/-2.

Deze nieuwe cellen laten een 
hoofdverdeling toe tot 1600 A.
quadro evo is de nieuwe opvolger van de quadro+.
Zoals de naam "evo" al doet vermoeden, zijn de cellen 
geëvolueerd. Zo wordt de structuur nog robuuster, wordt het 
systeem eenvoudiger voor de montage, completer wat  
functies betreft en flexibeler voor de integratie van de koperen 
of aluminium barenstellen.

Voor projecten, contacteer ons via quotations@hager.beBeschikbaar vanaf 2023

NOUVEAU

NIEUW
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Expert tips

03 0401
Een beter comfort
quadro evo biedt een mo-
dulair systeem met nog 
meer werkruimte. 
Ook de aanpassingen nadien 
worden gemakkelijker.

02
Positionering van de kits
De montage van de kits ge-
beurt zonder positiesjabloon :  
de afdekplaten worden 
uitgelijnd met de montage-
platen op de achterkant.  

Eenvoudige  
compartimentering
De compartimentering wordt  
met een minimum aan 
toebehoren mogelijk tot 
vorm 2b.

05 07 08
Robuuster
De robuuste mechanische 
structuur en het nieuwe 
interne uitrustingssysteem 
laten toe om hoge pres-
taties te leveren en zo te 
beantwoorden aan zoveel 
mogelijk projecten.

Nieuwe steunen en  
montagestijlen
De montagestijlen versnellen 
en vereenvoudigen de 
positionering van de kits. De 
horizontale steunen, bevestigd 
op de basisstructuur van de 
cel, garanderen een mix van  
talrijke mogelijke configuraties. 

Integratie van h3+
Een nieuw gamma kits, 
speciaal ontworpen voor 
het nieuwe gamma hoofd-
automaten en schakelaars 
"h3+", integreren zich 
perfect in de nieuwe cellen 
quadro evo. 

06
Flexibeler
Het nieuwe steunsysteem 
voor het barenstel maakt 
het mogelijk om met een 
minimum aan referenties 
geteste configuraties te  
realiseren met baren in 
koper en/of aluminium tot 
1600 A.

Eenvoudigere montage
De kits kunnen vooraf in 
de steunen geclipst worden 
wat de opbouw van de cel 
vergemakkelijkt.
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Montage apparatuur h3+ (P160, P250, P630) P : vast / PR : met differentieelblok / PM : gemotoriseerd / PD : meervoudige montage 
Montage apparatuur h3+ (x630) X : fixe / XR : met differentieelblok / XM : gemotoriseerd

quadro4 - quadro5
Keuzegids van uitrustingskits

Uitrustingskits voor hoofdapparatuur :

- hoofdautomaten h3 en h3+
- Hoofdschakelaars met vrije afschakeling h3 en h3+ 

Uitrus-
tingskits

hoogte

voor apparatuur x160 voor apparatuur P160
meervoudige 
montage

voor apparatuur P250
meervoudige 
montage

voor apparatuur P630 voor apparatuur x630

breedte
250 mm

breedte
500 mm

breedte
250 mm

breedte
500 mm

breedte
500 mm

breedte
250 mm

breedte
500 mm

breedte
500 mm

breedte
250 mm

breedte
500 mm

breedte
250 mm

largeur
500 mm

150  
mm

UC313H

200  
mm

UC162P UC262PR

300 
 mm

UC310H UC311H UC133P UC163P
3 x 3P / 4P
UC163PD UC233P UC263P

3 x 3P / 4P
UC263PD UC463PR UC463XR

400 
 mm

UC234PR UC264PR UC434P UC464P UC434X UC464X

600  
mm

UC436PR UC466PR UC436XR UC466XR

300  
mm

UC263PM

400  
mm

UC464PM

600  
mm
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quadro4 - quadro5
Keuzegids uitrustingskits

Uitrustingskits voor :

-  schakelaars HA  
zichtbare onderbreking

- modulaire apparatuur

Uitrustingskits voor :

- volle afdekplaten
- roosters voor speciale apparaten
- DIN-rails voor klemmen

  breedte 500 mm,
                    UC951

- kits d’équipement pour bornes

  breedte 500 mm
  hoogte 150 mm
                    UC209

Uitrustingskits voor :

-  Kastverlichting  
   LED 230V

-  Specifieke afdekplaten 
(zie hieronder)

Uitrustingskits

hoogte

voor apparatuur
160 A à 630 A

10 z 24 z volle afdekplaten enkel roosters  

breedte
250 mm

breedte
500 mm

breedte
250 mm

breedte
500 mm

breedte
250 mm

breedte
500 mm

breedte
500 mm

breedte
500 mm

50 mm

UC221 UC231

75 mm

UC220 UC230 UC230X10
(quadro5)

UC230X15
(quadro4)

100 mm

UC239

150 mm

UC200 UC201 UC222 UC232

200 mm

UC205 UC223 UC233

UC233T
afdekplaat met venster

UC233EM
afdekplaat voor meetcentrales  
SMxxxE

300 mm

UC008
(125/160 A)

UC009
(250/400 A)

UC001
(125/160 A)

UC003
(250/400 A)

UC224 UC234 UC960
(450 mm)

400 mm

UC225 UC235 UC962
(450 mm)

600 mm

UC005
(630 A)

UC226 UC236 UC964
(450 mm)
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quadro4 - quadro5
Uitrustingskits voor hoofdautomaten tot 160 A

Uitrustingskit voor hoofdapparatuur h3 x160

Samenstelling
- 1 verlaagde symmetrische DIN-rail, gemonteerd op een montageplaat  

met 4 geïsoleerde bevestigingsvoetjes klasse II
- 1 afdekplaat in staal
- Bevestigingstoebehoren

Uitrustingskit voor hoofdapparatuur h3+ P160

Samenstelling 
- 1 montageplaat met 4 geïsoleerde bevestigingsvoetjes klasse II
- 1 afdekplaat in staal
- Bevestigingstoebehoren

Standaard montage
- breedte 250 mm : 1 x P160 3P of 4P
- breedte 500 mm : 2 x P160 3P of 4P

Omschrijving Karakteristieken Hoogte Breedte
250 mm

Ref.

Breedte
500 mm

Ref.

Uitrustingskit voor  
hoofdapparatuur x160,  
dubbele isolatie klasse II

(voor montage van modulaire app. naast 
de hoofdapp., verhoogstuk HYA036H  
gebruiken)

Voor directe bediening  
of draaibediening
Verticale montage  
met of zonder differentieelblok

300 mm UC310H UC311H

Horizontale montage  
zonder differentieelblok

150 mm - UC313H

Uitrustingskit voor  
hoofdapparatuur P160,  
dubbele isolatie klasse II

Hoofdapparatuur h3 x160 zie pagina 5.04;
h3+ P160 zie pagina 5.08

Voor directe bediening  
of draaibediening

Verticale montage 
zonder differentieelblok

300 mm  UC133P  UC163P

Meervoudige montage van P160  
naast elkaar op montageplaat  met een 
breedte van 500 mm : 3 x P160-3P  
of 4P zonder differentieelblok

300 mm -  UC163PD

Horizontale montage  
zonder differentieelblok

200 mm -  UC162P

UC310H

UC311H

UC313H

UC133P

UC163PD

UC162P
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quadro4 - quadro5
Uitrustingskits voor hoofdautomaten tot 250 A

Uitrustingskit voor hoofdapparatuur h3+ P250

Samenstelling 
- 1 montageplaat met 4 geïsoleerde bevestigingsvoetjes klasse II
- 1 afdekplaat in staal
- Bevestigingstoebehoren

Montage standard
- breedte 250 mm : 1 P250 3P of 4P
- lbreedte 500 mm : 2 P250 3P of 4P

Omschrijving Karakteristieken Hoogte Breedte
250 mm

Ref.

Breedte
500 mm

Ref.

Uitrustingskit voor  
hoofdapparatuur P250,  
dubbele isolatie klasse II

Voor directe bediening  
of draaibediening
Verticale montage  
zonder differentieelblok

300 mm  UC233P  UC263P

Verticale montage  
met differentieelblok

400 mm  UC234PR  UC264PR

Meervoudige montage van P250  
naast elkaar op montageplaat  met een 
breedte van 500 mm : 3 x P250-3P  
of 4P zonder differentieelblok

300 mm -  UC263PD

Voor gemotoriseerde bediening

verticale montage  
zonder differentieelblok

300 mm -  UC263PM

Hoofdapparatuur h3+ P250  
zie pagina 5.12

horizontale montage  
met of zonder differentieelblok

200 mm -  UC262PR

UC263P

UC264PR

UC263PD

UC263PM

UC262PR
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quadro4 - quadro5
Uitrustingskits voor hoofdautomaten tot 630 A

Uitrustingskit voor hoofdapparatuur h3+ P630 en X630

Samenstelling 
- 1 montageplaat met 4 geïsoleerde bevestigingsvoetjes klasse II
- 1 afdekplaat in staal
- Bevestigingstoebehoren

Montage standard
- breedte 250 mm : 1 P630 3P of 4P; 1 X630 3P of 4P
- lbreedte 500 mm : 2 P630 3P ou 4P; 2 X630 3P of 4P

Omschrijving Karakteristieken Hoogte Breedte
250 mm

Ref.

Breedte
500 mm

Ref.

Uitrustingskit voor  
hoofdapparatuur P630,  
dubbele isolatie klasse II

Voor directe bediening  
of draaibediening
Verticale montage  
zonder differentieelblok

400 mm  UC434P  UC464P

Verticale montage  
met differentieelblok

600 mm  UC436PR  UC466PR

Voor gemotoriseerde bediening
Verticale montage  
zonder differentieelblok

400 mm -  UC464PM

Voor directe bediening  
of draaibediening
Horizontale montage  
met of zonder differentieelblok

300 mm -  UC463PR

Uitrustingskit voor  
hoofdapparatuur X630,
dubbele isolatie klasse II

Voor directe bediening  
of draaibediening
Verticale montage  
zonder differentieelblok

400 mm  UC434X  UC464X

Verticale montage  
met differentieelblok

600 mm  UC436XR  UC466XR

Voor directe bediening  
of draaibediening

Hoofdapparatuur h3+ X630 et P630  
zie pagina's 5.18 en 5.19

Horizontale montage  
met of zonder differentieelblok

200 mm -  UC463XR

UC464P

UC463PR

UC434X

UC464X

UC466XR

UC463XR
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Uitrustingskits voor hoofdschakelaars type HA van 160 tot 630 A
quadro4 - quadro5 

Uitrustingskits voor hoofdschakelaars met zichtbare onderbreking
met draaibediening.

Deze kits zijn bestemd voor apparaten met rechtstreekse of afneembare bediening.
Ze bestaan uit :
-  een isolerende montageplaat voor hoofdapparaat
- een afdekplaat van plaatstaal
- bevestigingstoebehoren.

De montageplaat van de versies 160 en 250 / 400 A van 500 mm breed bevat een
symmetrische DIN-rail voor een stel verdeelblokken.

Omschrijving Karakteristieken Hoogte Verpakk. Ref.

Uitrustingskits voor hoofdschakelaar 160 A
HA452
HA352

breedte 250 mm
met directe of afneembare
bediening

300 mm 1 UC008

breedte 500 mm
met directe of afneembare
bediening

300 mm 1 UC001

Uitrustingskits voor hoofdschakelaar 250 / 400 A
HA454, HA457
HA354, HA357

breedte 250 mm
met directe of afneembare
bediening

300 mm 1 UC009

breedte 500 mm
met directe of afneembare
bediening

300 mm 1 UC003

Uitrustingskits voor hoofdschakelaar 630 A
HA458
HA358

breedte 500 mm
met directe of afneembare
bediening

600 mm 1 UC005

UC008 / UC009

UC001 / UC003

UC005
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Uitrustingskits voor modulaire apparatuur
Deze kits zijn beschikbaar in een hoogte van 150 mm en 200 mm en in een
breedte van 10 en 24 modules en worden geleverd met :
-  modulaire DIN-rail voor apparaten met schouderhoogte van 45 mm,
-  afdekplaat van plaatstaal met schroefbevestiging.

Uitrustingskits voor klemmen
Deze kit is beschikbaar in een hoogte van 150 mm en wordt geleverd met:
-  modulaire DIN-rail die in de diepte verstelbaar is en schuin kan worden ingesteld 20°,
-  afdekplaat van plaatstaal met schroefbevestiging.

De steunen voor de DIN-rails zorgen voor een snelle bevestiging door vastklikken 
op de rugwand van de kast. Het plaatsen ervan op de rugwand wordt vergemak-
kelijkt door de mallen die met elke kit worden meegeleverd.

Uitrustingskits voor modulaire apparatuur en volle afdekplaten
quadro4 - quadro5

UC951

UC962

UC969

UC268

Omschrijving Karakteristieken Hoogte Verpakk. Ref. 

Uitrustingskits voor
modulaire apparatuur

breedte 250 mm
1 rij 10 z 150 mm 2 UC200

breedte 500 mm
1 rij 24 z 150 mm 2 UC201

1 rij 24 z 200 mm 2 UC205

Uitrustingskits  
voor klemmen

breedte 500 mm
1 rij 22 z

150 mm 2 UC209

UC230X10

Omschrijving Hoogte Verpakk. Ref. 
breedte 
250 mm

Ref. 
breedte 
500 mm

Volle afdekplaten
om te gebruiken met :
- regelbare DIN-rails
- geperforeerde platen
- barenstellen
- kabelkokers
- lege ruimtes

50 mm 2 UC221 UC231
75 mm 2 UC220 UC230
100 mm 2 - UC239
150 mm 2 UC222 UC232
200 mm 2 UC223 UC233
300 mm 2 UC224 UC234
400 mm 2 UC225 UC235
600 mm 2 UC226 UC236

Afdekplaten uitgerust met een
verlichtingsarmatuur
LED 230 V

75 mm 2 (quadro5) UC230X10

75 mm 2 (quadro4) UC230X15

Geperforeerde platen
voor speciale apparatuur,
geleverd met  
bevestigingssteunen

breedte 500 mm 300 mm 1 UC960
450 mm 1 UC962
600 mm 1 UC964

Clipsmoeren en 
schroeven M5
voor geperforeerde plaat

1 stel = 25 moeren 1 stel UC969

Set van 2 scharnieren 
voor afdekplaten

deze scharnieren worden rechts of links 
van de afdekplaten gemonteerd

10 
stellen

UC268

Uitrustingen voor volle  
afdekplaten

Regelbare DIN-rail
regelbaar in de diepte,
20° draaibaar

breedte 500 mm
1 rij 22 z (rail 400 mm),
kan worden bevestigd op de rugwand 
per stappen van 150 of 200 mm

2 UC951

UC200

UC201

UC232
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Stroomverdeling
quadro4 - quadro5

Verschillende systemen zorgen voor de stroomverdeling in de kasten  
quadro4 en quadro5 :
-  trapvormige verdeelklemmen met verdeelstroken van 80 tot 160 A (pagina 3.05) 
-  verdeelblokken 125 tot 400 A (pagina 3.04)
-  lateraal samen te stellen railstel van 250 A 
-  trapvormige samen te stellen railstellen van 250 en 400 A
-  vlakke samen te stellen railstellen van 160 tot 630 A, achter de modulaire apparaten
-  vlakke samen te stellen railstellen van 160 tot 630 A, achter de afdekplaten

-  schuine samen te stellen railstellen van 250 tot 630 A, achter de afdekplaten
-  vierpolige verdelers met meervoudige stekker van 250 A.

Een gamma van connectoren zorgt voor de elektrische verbinding tussen bepaalde 
hoofdapparaten en de verdeelsystemen.

UC830
UC834

UC811
UC820
UC827

UC826
UC828

UC815
UC816
UC988

UC811
UC820
UC827

UC826
UC828

UC815
UC816

UC830
UC834

UC812
UC820
UC827

 

12 x 5 mm                      160 A
KS72B/72C

20 x 5 mm                      250 A
UC832

20 x 5 mm                     250 A
UC832

20 x 5 mm
UC832

               250 A

32 x 5 mm                     400 A
UM30A1/30A2/30A3

32 x 5 mm                     400 A
UC842

32 x 5 mm
UC842

               400 A

30 x 10 mm                    630 A
UM30A4/30A5

30 x 10 mm                   630 A
UM30A4/30A5

UC811
UC820
UC827

 UC826
UC828

UC815
UC816

AI3_UC830_vertical_50

Ech. 10 %

AI3_UC830_vertical_50

Ech. 10 %

UC830 UC820 UC826 UC815Steunen voor  
barenstel

Rugwand  
breedte 250 mm

Rugwand 
breedte 500 mm

Sectie van de  
koper baren 
Ref. van de baren

20 x 5 mm                     250 A
UC832
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Stroomverdeling - koperen rails
quadro4 - quadro5

KS72B

UC832

UM30A5

UM30A3

Omschrijving Karakteristieken Lengte Verpakk. Ref. 

Koperen rails en schroeven

het geheel van de koperen baren  
wordt op de railsteunen gemonteerd  
afhankelijk van :
-  de toe te passen doorsnede, 

dus van de stroomsterkte
- de gewenste lengte

de aansluitschroeven moeten
apart worden besteld voor de rails 250  
tot 630 A

160 A :
-   koperen rail 12 x 5 mm,  

getapte gaten M5, met schroeven
245 mm 10 KS72B

-   koperen rail 12 x 5 mm,  
getapte gaten M5, met schroeven

1000 mm 10 KS72C

250 A :
-   koperen rail 20 x 5 mm,  

getapte gaten M6
1000 mm 4 UC832

400 A :
-   koperen rail 32 x 5 mm,  

getapte gaten M6
1000 mm 4 UC842

-   koperen rail 30 x 5 mm,  
getapte gaten M6

280 mm 1 UM30A3

-   koperen rail 30 x 5 mm,  
getapte gaten M6

430 mm 1 UM30A1

-   koperen rail 30 x 5 mm,  
getapte gaten M6

880 mm 1 UM30A2

630 A :
-   koperen rail 30 x 10 mm,  

getapte gaten M6
430 mm 1 UM30A4

-   koperen rail 30 x 10 mm,  
getapte gaten M6

880 mm 1 UM30A5

-   aansluitschroeven  
M6 x 10 met sluitringen

50 UC851

-   koperen rail 50 x 5 mm,  
geperforeerd M10

1750 mm 1 UC844

-   koperen rail 63 x 5 mm,  
geperforeerd M10

1750 mm 1 UC922

Schroeven :
-  aansluitschroef M6 x 12   

met sluitring
1 UC851

-   aansluitschroef M10 x 30  
met sluitring

1 UC855

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Stroomverdeling - railstellen tot 250 A
quadro4 - quadro5

KJ03A

KZ007

Omschrijving Karakteristieken Lengte Verpakk. Ref. 

Verdelers met eenvoudige stekker In 
250 A
voor twee-, drie- en vierpolige voeding  
van apparaten. Aansluiting via soepele, 
geïsoleerde verbindingen van 6 en 10 mm2 
met automatische vergrendeling.

Montage :
Worden gemonteerd in :
- alle quadro kasten van 620 mm breed
-  de univers kasten met 2  

montagebreedten;
Toegelaten In (40 °C) :
- per rail : totaal 250 A,
- per aansluitpunt :
     - 40 A met verbinding 6 mm2 
     - 63 A met verbinding 10 mm2 
Icc piekstroom : 60 kA.

Bestaat uit :
-  geïsoleerde, vierpolige overbruggingsrails, 

met 4 schroefvlakken voor aansluiting  
van inkomende kabels (60 aansluitpunten 
per rail)

-   verbindingen van geïsoleerde draden type 
H07 V-K : 6 x 6 mm2 (blauw) en  
12 x 6 mm2 (zwart)

-  2 elementen voor bevestiging op montage-
stijlen van quadro en 2 haken voor bevesti-
ging in de univers kasten.

Voordelen :
-  overbrugging van alle twee-, drie- en vier-

polige apparaattypes die op dezelfde rail 
geplaatst zijn

-  vergemakkelijkt de verdeling van de fasen

zonder
stekkers

1 KJ03A

met
stekkers

1 KJ03B

Optie :
Bijkomende verbindingen
(KZ001 tot KZ075, zie hieronder)
Un : 500 V~ - 50 Hz

Verbindingen 
voor verdeler met stekkers 250 A

soepele verbindingen van  
geïsoleerde draden type H07 V-K

In sectie kleur Verpakk. Ref.

lengte : 120 mm

40 A 6 mm2 blauw 12 KZ001
40 A 6 mm2 zwart 12 KZ002
63 A 10 mm2 blauw 12 KZ004
63 A 10 mm2 zwart 12 KZ005
lengte : 500 mm

40 A 6 mm2 blauw 12 KZ051
40 A 6 mm2 zwart 12 KZ052
63 A 10 mm2 blauw 12 KZ074
63 A 10 mm2 zwart 12 KZ075

Connector 
voor het vastklemmen van
soepele draad van 6 mm2

12 KZ007

A

B

C

A

UC830

Omschrijving Karakteristieken Lengte Verpakk. Ref. 

Lateraal samen te stellen
barenstellen In 250 A 

montage op de zijkant van de 
quadro-kasten
Icc piekstroom : 36 kA.
Maximum hartafstand tussen
steunen : 225 mm.

dit geheel bestaat uit :

-  vierpolige steunen A voor 
koperen rails 20 x 5 mm

6 UC830

-  koperen rail 20 x 5 mm B 
voorzien van schroefdraad M6

lengte :
1000 mm

4 UC832

-  veiligheidsscherm C lengte :
1000 mm

1 UC834
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UC815

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref. 

Trapvormig barenstel
In 250 en 400 A samen te stellen

bestaat uit :
-  vierpolige trapvormige steun 

voor cu-rail : 
- 250 A, 20 x 5 mm 
- 400 A, 32 x 5 mm

bevat :
- 1 steun
-  4 M6-schroeven voor bevestiging van rails
-  2 M6-schroeven voor bevestiging van 

steun op het dwarsprofiel
- kooimoeren

1 UC815

Deze railstellen zijn bestemd
voor verticale plaatsing in de
kabelkokers van de kasten
quadro4 en quadro5.

 dwarsprofiel 185 mm voor de koker  
in quadro5

breedte :
185 mm

2 UC288

  universeel dwarsprofiel 250 mm breedte :
250 mm

2 UC988

Mogelijkheid om ze rechtstreeks te 
installeren op de rugwanden van de 
kasten quadro4 en quadro5 zonder 
gebruik te maken van dwarsprofielen.

veiligheidsscherm geleverd met schroeven lengte :
620 mm

1 UC816

10 kA 15 kA 20 kA 25 kA 30 kA 35 kA

H

L

In ≤ 400 A
Icc ≤ 35 kA

UC815

250

400

20 x 5

32 x 5

1600

1600

1320

1600

925

895

745

655

580

510

435

385

H

L

In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC815

250

400

20 x 5

32 x 5

35

40

35

34

500 mm200 mm

sectie van de
cu-rails

nominale
stroom in A

trapvormige
steunen

kortsluitvastheid in kA in functie van de breedte van de 
rugwand van de kasten quadro4 en quadro5

nominale
stroom in A

Trapvormige steunen sectie van de
cu-rails

max. afstand in mm tussen de steunen van het barenstel in functie van de kortsluitvastheid in kA

Kortsluitvastheid
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Stroomverdeling - schuin railstel tot 630 A
quadro4 - quadro5

UC826

Omschrijving Karakteristieken Lengte Verpakk. Ref. 

Schuin barenstel 250 tot 630 A,
achter een volle afdekplaat
samen te stellen

met deze barenstellen is het niet mogelijk 
modulaire apparatuur op de voorzijde  
van het railstel te installeren. Ze zijn  
speciaal ontworpen om een railstel  
achter de afdekplaat tot stand te brengen

bestaat uit :
 2 vierpolige schuine steunen 
voor cu-rail : 
- 250 A, 20 x 5 mm 
- 400 A, 32 x 5 mm 
- 630 A, 30 x 10 mm

bevat:
- 4 steunbevestigingen
- 8 kooimoeren
- 16 M6-schroeven
- 4 schermbevestigingen

250 mm 1 set UC826

Horizontaal barenstel
deze configuratie is mogelijk op de  
rugpanelen van 250 en 500 mm breed

dit geheel wordt gerealiseerd met behulp 
van set UC826 en de 4 bevestigingselemen-
ten die in de gewenste configuratie worden 
geplaatst

1 set UC826

Verticaal barenstel
deze configuratie is mogelijk op
de rugpanelen van 250 mm breed

dit geheel wordt gerealiseerd met behulp 
van set UC826 en de 4 bevestigingselemen-
ten die in de gewenste configuratie worden 
geplaatst

1 set UC826

Veiligheidsscherm 
voor steun UC826 :
- breedte : 212 mm
- hoogte : 990 mm

de beveiliging tegen rechtstreekse
contacten gebeurt door ofwel een volle  
afdekplaat op de voorzijde van het railstel  
te bevestigen, ofwel een in de lengte aan  
te passen veiligheidsscherm.

1 set UC828

10 kA 15 kA 20 kA 25 kA 30 kA 35 kA
In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC826

250

400

630

20 x 5

30 x 5

30 x 10

1600

1600

1600

1335

1600

1600

935

1180

1190

780

820

825

620

600

600

425

400

400

In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC826

250

400

630

20 x 5

30 x 5

30 x 10

35

45

45

35

35

35

500 mm250 mm

sectie van de
cu-rails

nominale
stroom in A

schuine steunen

kortsluitvastheid in kA in functie van de breedte van de 
rugwand van de kasten quadro4 en quadro5

nominale
stroom in A

schuine steunen sectie van de
cu-rails

max. afstand in mm tussen de steunen van het barenstel in functie van de kortsluitvastheid in kA

Kortsluitvastheid

H

L

H

L
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Stroomverdeling - vlak railstel tot 630 A
quadro4 - quadro5

UC820

Omschrijving Karakteristieken Lengte Verpakk. Ref. 

Vlak barenstel van 160 tot 630 A,
samen te stellen

bestaat uit :
vierpolige steun voor cu-rail :
- 160 A, 12 x 5 mm
- 250 A, 20 x 5 mm
- 400 A, 30 x 5 mm
- 630 A, 30 x 10 mm
bevat :
- 1 steun + 1 kunststofverbinding
- 3 steunbevestigingsschroeven M6
- 2 schermbevestigingen

1 UC820

Verticaal barenstel achteraan  
in de kast
deze configuratie is speciaal bestemd  
om een railstel achter de modulaire  
apparaten tot stand te brengen

voor dit geheel moet u steun UC820  
nemen en de verbinding voor railsteun, 
wordt geleverd met 2 kooimoeren en 2 
M6-schroeven

500 mm 1 UC812

Verticaal barenstel in de rugwand
deze configuratie op de rugpanelen  
van 250 mm breed is mogelijk met  
behulp van een aangepaste  
dwarsverbinding voor railsteun.
Met deze configuratie is het niet
mogelijk modulaire apparatuur
op de voorzijde te installeren

voor dit geheel moet u steun UC820  
nemen en de verbinding voor railsteun, 
wordt geleverd met 2 kooimoeren en 2 
M6-schroeven

250 mm 1 UC811

Veiligheidsscherm 
voor steun UC820 :
- breedte : 294 mm
- hoogte : 990 mm

het veiligheidsscherm moet op de juiste 
maat worden afgesneden. De beveiliging 
tegen rechtstreekse contacten gebeurt  
door volle afdekplaten op de voorzijde  
van het railstel of het veiligheidsscherm  
te bevestigen.

1 UC827

Horizontaal barenstel
deze configuratie is mogelijk op de  
rugpanelen van 250 en 500 mm breed

voor dit geheel moet u steun UC820  
nemen en de verbinding voor railsteun

250 mm 1 UC811

10 kA 15 kA 20 kA 25 kA 30 kA 35 kA
In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC820

160

250

400

630

12 x 5

20 x 5

30 x 5

30 x 10

1000

1600

1600

1600

515

1450

1600

1600

250

850

1100

1600

600

780

1280

440

570

940

300

380

630

In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC820

160
 
250
 
400

630

12 x 5

20 x 5

30 x 5

30 x 10

20

35

45

55

15

30

34

45

500 mm250 mm

sectie van de
cu-rails

nominale
stroom in A

vlakke steun

kortsluitvastheid in kA in functie van de breedte van de 
rugwand van de kasten quadro4 en quadro5

nominale
stroom in A

vlakke steun sectie van de
cu-rails

maximale afstand tussen de steunen in mm in functie van de kortsluitvastheid in kA

Kortsluitvastheid

H

L

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Stroomverdeling - verbindingen
quadro4 - quadro5

UC877

UC868

UC875

UC870

UC876

UM92Y

Verbindingen

om een hoofdschakelaar  
HA 125/160 A  te verbinden met een 
verdeelklemmen KJ02 op dezelfde rij

1 stel bestaat uit 
-   4 kabels H 07-V-K zwart 50 mm2 

lengte 450 mm met kabelschoenen

1 set UC870

Omschrijving Karakteristieken Lengte Verpakk. Ref. 

om een hoofdautomaat P250  
te verbinden met het schuin  
barenstel UC826 gemonteerd  
met breedte 250 mm

1 stel bestaat uit :
- 4 verbindingen, 20 x 3 mm2

geschikt voor q4 - q5

1 set UC877

om een hoofdautomaat P630/400 LSI 
te verbinden met het schuin  
barenstel UC826 gemonteerd  
met breedte 250 mm

1 stel bestaat uit :
- 4 verbindingen, 25 x 6 mm2

geschikt voor q4 - q5

1 set UC868

om een hoofdautomaat P250  
horizontaal geplaatst (breedte 500 mm) 
te verbinden met het barenstel  
UC820 gemonteerd achter modulaire  
apparatuur met breedte 500 mm

1 stel bestaat uit :
-  4 kabels van 70 mm2 met kabelschoenen

geschikt voor q4 - q5

1 set UC875

Verbindingen

om een hoofdschakelaar HA 250 A  
te verbinden met een zijdelings  
barenstel UC830

1 stel bestaat uit 
-  4 soepele verbindingen 20 x 3 mm

1 set UC876

Soepele koperen baren

om specifieke verbindingen te  
realiseren tussen een apparaat  
en een barenstel

160 A
sectie 20 x 2

2000 mm 4 UM92X

250 A
sectie 20 x 3

2000 mm 4 UM92Y

400 A
sectie 32 x 4

2000 mm 4 UM92Z

630 A
sectie 32 x 6

2000 mm 4 UM92W
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Toebehoren
quadro4 - quadro5

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Aardverbindingen
bestaat uit :
- 1 volle koperen rail 12 x 5 mm
- 2 aansluitbeugels K96A (16²)
- 2 aansluitbeugels K96M (70²)
- 2 moeren + 2 schroeven
- 2 tussenstukken van 80 mm

kan worden vervolledigd met
onderstaande aansluitbeugels

breedte :
250 mm

1 UC971

breedte :
500 mm

1 UC972

Aansluitbeugels
voor bovenstaande koperen rail

voor aansluiting van inkomende
en uitgaande kabels

toegelaten kabelsectie 1,5 tot 162 20 K96A
2,5 tot 352 20 K96C
1,5 tot 702 20 K96M
25 tot 702 20 K96F
16 tot 952 20 K96H

Universele dwarsprofielen
geschikt :
-  voor hechting van de kabels met behulp  

van een spanbandje
-  voor verticale montage van een DIN-rail  

om een klemmenstrook tot stand te brengen

voor kabelkoker van 200 mm in
de quadro5 van 900 mm breed

breedte :
185 mm

2 UC288

breedte : 
250 mm

2 UC988

breedte :
500 mm

2 UC289

Markeringsstrook 
voor modulaire afdekplaten

bestaat uit :
- zelfklevende etikethouder
- markeringsetiket

lengte :
10 z

12 JE001

lengte : 
24 z

12 JE003

Klemmen voor vertrek
voor aansluiting van PE-geleiders

bestaat uit :
-  1 steun (2 voor UC976) 

(1 x 352 - 11 x 162 - 13 x 102)
- 2 tussenstukken van 80 mm
- 2 moeren + 2 schroeven

breedte :
250 mm

1 UC975

breedte : 
500 mm

1 UC976

Modulaire DIN-rails
hoogte 15 mm

-  volle rail voor verticaal  
gemonteerde klemmenstroken

lengte :
2000 mm

10 A09900

-  geperforeerde rail voor  
spanbandjes

lengte :
2000 mm

20 A099B

Kooimoer M6 25 UC990

Metalen tussenstukken
geleverd met moeren + schroeven + sluitringen

hoogte : 80 mm
schroef M6

5 UC992

Schroef M6 x 12 25 UC991

Zelfborende schroeven M6 x 10 25 UC856E

Afdekstrip
om lege ruimten af te dekken

lengte 24 z 10 JP024

UC971

K96A

K96C

K96F

K96M

K96H

UC976

UC288

UC992

A099

UC856E

UC990

JP024

JE003
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FZ442

FC664

Horizontale scheidingsschotten
laat onderverdeling van de kasten in 
verschillende delen toe

metalen tussenschotten

geschikt voor quadro4 
en quadro5

geleverd met montagesteun

breedte :
620 mm

1 FC664

Soepele schemahouder
zelfklevend, om aan de binnenkant van de deur 
te kleven

A4-formaat 10 FZ794

Stevige schemahouder
van plaatstaal, geleverd met zelfklevende strook 
om aan de binnenkant van de deur te kleven

A4-formaat 2 FZ795D

Verticale kabelgoot
Geleverd met deksel

breedte 60 mm x hoogte 80 mm lengte :
2000 mm 2 UC916

Bevestigingssteun voor kabelgoten
wordt gemonteerd op de montagestijlen 
van de quadrokasten

6 UC915

Bevestigingssteun voor kabelgeleiders
(1 stel= 20 stuks)

hartafstand 150 mm 1 stel UZ01V1

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Kabelgootverbinding
van isolerend materiaal,
kleur RAL 9010

deze kabelgootverbindingen worden bovenaan 
of onderaan de kasten bevestigd en zorgen voor 
de ordening en opberging van de inkomende 
en uitgaande kabels

hoogte : 195 mm
diepte : 155 mm

bestaat uit :
- 2 hoeksteunen voor bevestiging
- 1 rugwand
- 1 deksel
- 2 laterale afsluitplaten

breedte :
300 mm

1 FZ441

breedte :
550 mm

1 FZ442

breedte :
800 mm

1 FZ443

breedte :
1050 mm

1 FZ444

Horizontale kabelgoot
Geleverd met deksel

breedte 30 mm x hoogte 80 mm lengte :
250 mm 10 UC911

500 mm 10 UC912

Kabelgeleiders
(1 stel= 20 stuks)

groot volume 1 stel UZ25V1
klein volume 1 stel UZ25V2

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Toebehoren
quadro4 - quadro5

FZ794

UC916

UC915

UZ25V1

UZ01V1

UZ25V2



 2.72

Verdeelkasten en -borden 
quadro4

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

L H P

FC445 370 150 267

FC446 370 150 267

FC455 620 150 267

FC456 620 150 267

Verdeelkasten en -borden quadro4 Afmetingen

referenties

Muurbevestigingshaken FM640

Montage van de deur met modulaire uitsnijding

8%

P

L

H

AI3_corps+soc

X 2X 2X 2 13

Ø 8.5
35 35

70

70
39
,5

30
,5 16

42
,5 1

2

3 125

25
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Verdeelkasten en -borden 
quadro4

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

H1 L

FC210 450 620

FC111 600 370

FC211 600 620

FC112 750 370

FC212 750 620

FC113 900 370

FC213 900 620

FC115 1200 370

FC215 1200 620

FC116 1350 370

FC216 1350 620

F1

305

455

455

605

605

755

755

1055

1055

1205

1205

F2

270

420

420

570

570

720

720

1020

1020

1170

1170

F3

565

565

315

565

315

565

315

565

315

565

P

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

H

500

650

650

800

800

950

950

1250

1250

1400

1400

H L H1 H2

FC118 1650 370 750 900

FC218 1650 620 750 900

FC119 1800 370 900 900

FC219 1800 620 900 900

Verdeelkasten en -borden quadro4

Afmetingen

bevestiging

Afmetingen

referenties :

8%

H F1 F2

F3

P

L

25

H1

AI1_Quadro-cot

Ech : 8 % AI3_Qu4_Fond_

Fond 1650

L

H

H1

H2
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Verdeelkasten en borden 
quadro5

AI3_Q5_T1_02

Ech: 8%

H

P2

P1

L

F2

F1

AI3_IP5_T1_

L

F2

ECH: 8%

H

F1

P1

P2

150

L

FM201 700

FM202 700

FM203 700

P2

220

220

220

F1

580

730

880

F2

570

570

570

P1

260

260

260

H

660

810

960

H L P1 P2

FM108 1710 450 260 220

FM109 1860 450 260 220

FM207 1560 700 260 220

FM208 1710 700 260 220

FM209 1860 700 260 220

FM307 1560 900 260 220

FM308 1710 900 260 220

FM309 1860 900 260 220

F1

1630

1780

1480

1630

1780

1480

1630

1780

F2

320

320

570

570

570

770

770

770

220 11801260 570260FM205 700

220 13301410 570260FM206 700

Verdeelkasten en -borden op sokkel quadro5

Afmetingen

referenties :

Afmetingen

referenties :

bevestigingen bevestigingen
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Verdeelkasten IP65
orion plus

De voordelen voor u :

 - Een robuust (IP65/IK10) gamma kasten dat mag gezien 
worden.

 - Grootte en diepte zijn aangepast aan alle behoeften.

 - Polyester verdeelkasten aangepast voor buitenopstelling.

Technische karakteristieken :

 - IP65 gesloten deur, kleur RAL 7035.

 - Plaatstaal - klasse I of in polyester - klasse II.

 - Hoogtes van de verdeelkasten in plaatstaal : 300 tot 950 mm.

 - Hoogtes van de verdeelkasten in polyester : 350 tot 800 mm.

 - Dieptes : van 160 tot 300 mm.

Algemeen gebruik Het gamma orion plus IP65 is geschikt voor algemeen      
gebruik in specifieke omstandigheden : agressieve stoffen,  
chemicaliën, vocht, stof.
Er zijn twee mogelijke uitrustingen : modulaire kit of        
montageplaat.
Het gamma bestaat uit metalen kasten (binnenopstelling)   
en uit polyester (binnen- en buitenopstelling).



 2.77

B
or

d
en

polyester verdeelkasten

metalen verdeelkasten

hoogte
mm

breedte
mm

diepte
mm

verdeelkasten
volle deur

verdeelkasten 
doorzichtige 
deur

modulaire 
uitrustingskit

volle  
afdekplaten
h. 150 mm

montageplaten

volle     geperforeerde

sokkels  
h. 150

300 250 160 FL102A FL152A - - - - FL402A FL472A -

350 300 160 FL104A FL154A FL979A 24 z 2 rijen FL711E FL404A FL473A -

350 300 200 FL105A FL155A FL979A 24 z 2 rijen FL711E FL404A - -

500 300 200 FL110A FL160A FL981A 36 z 3 rijen FL711E FL407A FL474A -

500 400 200 FL112A FL162A FL982A 54 z 3 rijen FL712E FL408A FL475A -

650 400 200 FL117A FL167A FL983A 72 z 4 rijen FL712E FL412A FL476A -

650 400 250 FL118A FL168A FL983A 72 z 4 rijen FL712E FL412A FL476A -

650 500 200 FL119A FL169A FL994A 88 z 4 rijen FL713E FL413A FL477A FL957A

650 500 250 FL120A FL170A FL994A 88 z 4 rijen FL713E FL413A FL477A FL958A

800 600 250 FL123A FL173A FL996A 130 z 5 rijen FL714E FL415A FL479A FL959A

800 600 300 FL124A FL174A FL996A 130 z 5 rijen FL714E FL415A FL479A FL960A

950 600 250 FL125A FL175A FL997A 156 z 6 rijen FL714E FL416A FL480A FL959A

950 600 300 FL126A FL176A FL997A 156 z 6 rijen FL714E FL416A FL480A FL960A

950 800 250 FL127A FL177A FL998A 222 z 6 rijen FL715E FL417A FL481A FL961A

950 800 300 FL128A FL178A FL998A 222 z 6 rijen FL715E FL417A FL481A FL962A

hoogte
mm

breedte
mm

diepte
mm

verdeelkasten
volle deur

verdeelkasten 
doorzichtige 
deur

modulaire 
uitrustingskit

volle  
afdekplaten
h. 150 mm

montageplaten

volle     geperforeerde

350 300 160 FL204B FL254B FL980A 24 z 2 rijen FL711E FL404A FL473A

500 300 200 FL209B FL259B FL981A 36 z 3 rijen FL711E FL407A FL474A

500 400 200 FL213B FL263B FL982A 54 z 3 rijen FL712E FL408A FL475A

650 400 200 FL216B FL266B FL983A 72 z 4 rijen FL712E FL412A FL476A

650 500 250 FL221B FL271B FL994A 88 z 4 rijen FL713E FL413A FL477A

800 600 300 FL229B FL279B FL996A 130 z 5 rijen FL714E FL415A FL479A

Metalen verdeelkasten 
orion plus
(pagina 2.78)

Polyester verdeelkasten 
orion plus
(pagina 2.80)

Volle of geperforeerde 
montageplaten
(pagina 2.81)

Uitrustingskit voor modulaire 
apparatuur
(pagina 2.82)

Verdeelkasten IP65 orion plus
keuzegids

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Metalen, hermetische verdeelkasten IP65
orion plus

FL110

FL958A

Verdeelkasten met ondoorzichtige deur 
Van plaatstaal kleur RAL 7035 voor binnenopstelling.

IP65 / IK10 gesloten deur
IP30 / IK10 open deur
isolatieklasse : I \
overeenkomstig IEC 529

Conform de normen : 
NF EN 61439-1/2/3

Deze verdeelkasten bestaan uit :
-  twee uitneembare kabelinvoerplaten aan boven- en onderzijde,
-  aardingspunten binnen de kast en op de deur,
-  scharnieren voor het snel demonteren van de deur,
-  een volle of doorzichtige deur met één of twee driekantsluitingen 8 mm  

 voorzien van een dichtingsring.

Opties :
-  sloten
-  wandbevestigingsbeugels
-  volle of geperforeerde montageplaten
-  uitrustingskit voor modulaire apparatuur 
-  kit voor aarding

Karakteristieken Ref. 
Doorzichtige deur

Ref. 
Volle deur 

afmetingen :
hoogte x breedte x diepte (mm)
300 x 250 x 160 FL152A FL102A

350 x 300 x 160 FL154A FL104A
350 x 300 x 200 FL155A FL105A

500 x 300 x 200 FL160A FL110A

500 x 400 x 200 FL162A FL112A

650 x 400 x 200 FL167A FL117A

650 x 400 x 250 FL168A FL118A

650 x 500 x 200 FL169A FL119A

650 x 500 x 250 FL170A FL120A

800 x 600 x 250 FL173A FL123A

800 x 600 x 300 FL174A FL124A

950 x 600 x 250 FL175A FL125A

950 x 600 x 300 FL176A FL126A

950 x 800 x 250 FL177A FL127A

950 x 800 x 300 FL178A FL128A

Metalen verdeelkasten orion plus

Sokkels
hoogte 150 mm

Karakteristieken Ref. 

voor verdeelkasten :
FL119A, FL169A FL957A

FL120A, FL170A FL958A
FL123A, FL125A, FL173A, FL175A FL959A

FL126A, FL124A, FL174A, FL176A FL960A

FL127A, FL177A FL961A

FL128A, FL178A FL962A
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Toebehoren voor metalen verdeelkasten IP65
orion plus

Sloten
vervangen de oorspronkelijke driekantsluitingen (kasten ≥ 650 mm zijn voorzien van 2 sloten) 

Wandbevestigingsbeugels
van metaal

Aardverbindingsset

Verticale verbindingsset

Karakteristieken Ref.  

1 slot met sleutel geleverd met 2 sleutels nr. 427 FL96Z
1  set van 2 vierkantsluitingen 8 mm, met 1 sleutel FL80Z
1  set van 2 dubbele baar sluitingen 3 mm, met 1 sleutel FL95Z

Karakteristieken Ref.  

geleverd met bevestigings schroeven FL85Z

Karakteristieken Ref.  

voor plaatstalen verdeelkasten FL874A

Karakteristieken Ref.  

voor plaatstalen verdeelkasten,
omvat schroeven en zelfklevende dichting

FL670A

FL670A

FL874A

FL85Z

FL80Z FL95Z

FL96Z
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Hermetische verdeelkasten IP65 in polyester
orion plus

FL863Z

FL96Z

FL81Z FL97Z

FL204B

Verdeelkasten met ondoorzichtige of doorzichtige deur
In glasvezelversterkte polyester.
Kleur RAL 7035, monoblok.
IP65 / IK10 gesloten deur,
isolatieklasse : II t.
Overeenkomstig IEC 536.

Deze verdeelkasten bestaan uit:
-  een ondoorzichtige deur met één of twee driekantsluitingen 8 mm die zich in een 

niet-waterdichte zone bevinden, een dichtingsring die op deur is bevestigd,
-  pennen die in de rugwand van de verdeelkast zijn gelast voor bevestiging van de
   montage plaat.

Opties :
-  sloten
-  bevestigingsbeugels
-  volle of geperforeerde montageplaten
-  uitrustingskit voor modulaire apparatuur

 Vuurbestendigheid
 overeenkomstig 
 NF EN 60695-2-10 en 11 : 960°C

Karakteristieken Ref. 
Doorzichtige deur

Ref. 
Volle deur

afmetingen
hoogte x breedte x diepte (mm)
350 x 300 x 160 FL254B FL204B

500 x 300 x 200 FL259B FL209B
500 x 400 x 200 FL263B FL213B

650 x 400 x 200 FL266B FL216B

650 x 500 x 250 FL271B FL221B

800 x 600 x 300 FL279B FL229B

Karakteristieken Ref. 

1 slot met sleutel geleverd met 2 sleutels nr. 427 FL96Z
1 set van 2 vierkantsluitingen, 8 mm, met 1 sleutel FL81Z

1 set van 2 dubbele baar sluitingen, 3 mm, met 1 sleutel FL97Z

Karakteristieken Ref. 

geleverd met bevestigingsschroeven M6 x 12 FL863Z

Polyester verdeelkasten orion plus

Sloten 
vervangen de oorspronkelijke driekantsluiting

Wandbevestigingsbeugels
van kunststof
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Toebehoren 
voor verdeelkasten orion plus

FL408A

FL475A

FL450A

UC969

Karakteristieken Afmetingen
breedte x hoogte 
(mm)

Ref. 

voor verdeelkasten :
FL102A, FL152A 193 x 280 FL402A

FL104A, FL105A, FL154A, FL155A, FL204B, FL254B 243 x 330 FL404A
FL110A, FL160A, FL209B, FL259B 243 x 480 FL407A

FL112A, FL162A, FL213B, FL263B 343 x 480 FL408A

FL117A, FL118A , FL167A, FL168A, FL216B, FL266B 343 x 630 FL412A

FL119A, FL120A, FL169A, FL170A, FL221B, FL271B 443 x 630 FL413A

FL123A, FL124A, FL173A, FL174A, FL229B, FL279B 543 x 780 FL415A

FL125A, FL126A, FL175A, FL176A 543 x 930 FL416A

FL127A, FL128A, FL177A, FL178A 743 x 930 FL417A

Karakteristieken Afmetingen
breedte x hoogte 
(mm)

Ref. 

voor verdeelkasten :
FL102A, FL152A 193 x 280 FL472A

FL104A, FL105A, FL154A, FL155A, FL204B, FL254B 243 x 330 FL473A
FL110A, FL160A, FL209B, FL259B 243 x 480 FL474A

FL112A, FL162A, FL213B, FL 263B 343 x 480 FL475A

FL117A, FL118A, FL167A, FL168A, FL216B, FL266B 343 x 630 FL476A

FL119A, FL120A, FL169A, FL170A, FL221B, FL271B 443 x 630 FL477A

FL123A, FL124A, FL173A, FL174A, FL229B, FL279B 543 x 780 FL479A

FL125A, FL126A, FL175A, FL176A 543 x 930 FL480A

FL127A, FL128A, FL177A, FL178A 743 x 930 FL481A

Volle montageplaten

Van 2 mm dik verzinkt plaatstaal

montage van de platen:
-  rechtstreeks op de rugwand van de verdeelkast of
-  op rails voor diepte-instelling (bevestiging met de hoekstukken FL450A)

Geperforeerde montageplaten

Van 2 mm dik plaatstaal, verzinkt

montage van de platen :
-  rechtstreeks op de rugwand van de verdeelkast of
-  op rails voor diepte-instelling (bevestiging met de hoekstukken FL450A)

Karakteristieken Ref. 

4 hoekstukken geleverd met bevestigingsschroeven FL450A

Karakteristieken Ref. 

1 set = 25 moeren UC969

Hoekstukken

voor montage van de platen op zijdelingse rails

Moerclips en schroeven M5

voor geperforeerde plaat
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Toebehoren
voor verdeelkasten orion plus

FL981A

FL712E

Omschrijving Karakeristieken Ref.

Uitrustingskits
Voor modulaire apparatuur op frame.

Ze bestaan uit :
-  DIN-rails (schouderhoogte  

44 mm) die gemonteerd zijn op  
een frame en in de diepte verstelbaar 

- afdekplaten met sleuf 

voor verdeelkasten :
2 rijen (24 z) :
FL104A, FL105A, FL154A, FL155A

FL979A

2 rijen (24 z) :
FL204B, FL254B

FL980A

3 rijen (36 z) :
FL110A, FL160A, FL209B, FL259B

FL981A

3 rijen (54 z) :
FL112A, FL162A, FL213B, FL263B

FL982A

4 rijen (72 z) :
FL117A, FL118A, FL167A, FL168A, FL216B, FL266B

FL983A

Omschrijving Karakeristieken Ref.

Volle afdekplaten
Voor uitrustingskits voor modulaire 
apparatuur, vervangen de oorspronkelijke 
afdekplaten met sleuf.
Hoogte : 150 mm.

voor verdeelkasten :
breedte 300 mm :
FL104A, FL105A, FL110A, FL204B, FL209B, FL154A, FL155A, 
FL160A, FL254B, FL259B

FL711E

breedte 400 mm :
FL112A, FL117A, FL118A, FL213B, FL216B, FL162A,  FL167A, 
FL168A, FL263B,  FL266B

FL712E

breedte 500 mm :
FL119A, FL120A, FL221B, FL271B, FL169A, FL170A

FL713E

breedte 600 mm :
FL123A, FL124A, FL125A, FL126A, FL229B, FL173A, FL174A, 
FL175A, FL176A, FL279B

FL714E

breedte 800 mm :
FL127A, FL128A, FL177A, FL178A

FL715E

Uitrustingskits
Voor modulaire apparatuur  
op functionele montagestijlen

Ze bestaan uit :
-  2 functionele montagestijlen,  

DIN-rails (schouderhoogte 44 mm)
- afdekplaten met sleuf
-  2 montagestijlen voor de bevestiging van 

de afdekplaten

4 rijen (88 z) :
FL119A, FL120A, FL169A, FL170A, FL221B, FL271B

FL994A

5 rijen (130 z) :
FL123A, FL124A, FL173A, FL174A, FL229B, FL279B

FL996A

6 rijen (156 z) :
FL125A, FL126A, FL175A, FL176A

FL997A

6 rijen (222 z) :
FL127A, FL128A, FL177A, FL178A

FL998A
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Toebehoren
voor verdeelkasten orion plus

FL70Z

UZ01V1

JE003

FL494A

K159

KZ013

UZ25V1 UZ25V2

Omschrijving Karakeristieken Ref.

Horizontale en verticale
kabelgoot
lengte 2 m

B x D
25 x 60 mm FL70Z

40 x 60 mm FL71Z

Draadgeleiders
Worden op de DIN-rail bevestigd met be-
hulp van beugel UZ01V1 door eenvoudige 
draaibeweging

geleider grote doorsnede UZ25V1
geleider kleine doorsnede UZ25V2

Steunen voor de montage 
van de aardingsstrook

lengte = 300 mm FL492A
lengte = 400 mm FL493A
lengte = 500 mm FL494A
lengte = 600 mm FL495A
lengte = 800 mm FL496A

Bevestigingsbeugels

Voor draadgeleiders

bevestiging met clips UZ01V1

Afsluitplaat
Om een rij af te sluiten (bijv. voor 
klemmen) van een afdekplaat 
voor modulaire apparatuur

uitbreekbaar per 1/2 z,
lengte 6 z

FL871Z

Markeerstrook
voor afdekplaten,
lengte 24 z

bestaat uit :
-  zelfklevende transparante etikethouder
- markeeretiket

JE003

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Aardingsstroken 
zie pagina 3.03

lengte = 169 mm; 1x252+11x162+13x102 K158
lengte = 242 mm; 1x252+8x162+29x102 K159

Sokkel geel / groen voor bevestiging van de aardingsstrook  
op de steun

KZ013
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H B B1 B2 C D E1 E2
FL102A - 300 160 195 80 200 250 210 320
FL104A 2 300 350 160 245 80 250 300 260 370
FL105A 2 300 350 200 245 120 250 300 260 370
FL110A 3 300 500 200 245 120 250 450 260 370
FL112A 3 400 500 200 345 120 350 450 360 470
FL117A 4 400 650 200 345 120 350 600 360 470
FL118A 4 400 650 250 345 170 350 600 360 470
FL119A 4 500 650 200 445 120 450 600 460 570

FL120A 4 500 650 250 445 170 450 600 460 570

FL123A 5 600 800 250 545 170 550 750 560 670
FL124A 5 600 800 300 545 220 550 750 560 670

A
250

F1
220
272
272
422
422
572
572
572

572

722
722

F2
332
382
382
532
532
682
682
682

682

832
832

FL402A FL472A 193 280 169 208
FL404A FL473A FL104A, FL105A, FL204B 243 330 219 258
FL407A FL474A FL110A, FL209B 243 480 219 258
FL408A FL475A FL112A, FL213B 343 480 219 408
FL412A FL476A FL117A, FL118A, FL216B 343 630 319 408
FL413A FL477A FL120A, FL221B 443 630 319 558
FL415A FL479A FL123A, FL124A, FL229B 543 780 319 558
FL416A FL480A FL125A, FL126A 543 930 419 558
FL417A FL481A FL127A, FL128A 743 930 419 558

FL102A
A1 H1 E3 F3

H
1

E3
A1

F3

AI3_FL08A_T1_04

FL125A 6 600 950 250 545 170 550 900 560 670 872 982
FL126A 6 600 950 300 545 220 550 900 560 670 872 982
FL127A 6 800 950 250 745 170 750 900 760 870 872 982
FL128A 6 800 950 300 745 220 750 900 760 870 872 982

AI3_FL08A_T1_03

B

64

D

22

274

C

E1

E2

H

A
F F1

20E

F2

AI3_FL08A_T1_03

B

64

D

22

274

C

E1

E2

H

A

F F1

20E

F2

E
169
219
219
219
319
319
319
419

419

519
519

F
208
258
258
408
408
558
558
558

558

708
708

519 858
519 858
719 858
719 858

nota : te voorzien ''A + 25 mm'' voor het openen van de deur

MontageplaatMetalen kasten

kastaantal
rijen

Ref.

Afmetingen

bevestiging buitenkant bevestiging 
binnenkant

Afmetingen van de montageplaten

voor kasten afmetingen platen bevestiging platengeperfor. platenvolle platen

orion plus
Metalen kasten IP65
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AI3_FLO8B_T1_01

BA
F2 FH F1D

C

E2
E1
E

A H B C D E F E1 E2

FL204B 2 300 350 160 250 300 219 258 229 339

FL209B 3 300 500 200 250 450 219 408 229 339

FL213B 3 400 500 200 350 450 319 408 329 439

FL216B 4 400 650 200 350 600 319 558 329 439

FL221B 4 500 650 250 450 600 419 558 429 539

FL229B 5 600 800 300 550 750 519 708 529 639

F1

269

419

419

569

569

719

F2

389

539

539

689

689

839

Afmetingen

Polyester kasten

referenties aantal 
rijen

kast bevestiging 
binnenkant

bevestiging 
buitenkant

orion plus
Polyester kasten IP65



Verbindings- en verdeelblokken, verdelers, aansluitklemmen, 
kortom alles wat nodig is voor het snel en doeltreffend 
verbinden van de apparatuur in de verdeelborden en kasten.

Verbinding
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Verbindingsmodules
quickconnect ≤ 63 A 

Een verbindingssysteem dat veiliger, sneller, handiger is…
Verbindingsmodules met steekklemmen van 4 mm² en schroefklemmen van 25 mm².

Voor aansluiting van inkomende kabels en aftakkingen in de verdeelkasten : vega, 
volta, gamma, vector, vega D en univers quickset.

Module in isolerend materiaal, IP 2X, max. stroom : 63 A.  
Isolatiespanning : Ui = 400 V.

Conform de norm 
EN 60 998.

Omschrijving Breedte Verpakk. Ref.

PE-module (Aardingsmodule)

5 x 4 mm² + 1 x 25 mm² 30 mm 1 KN06E

8 x 4 mm² + 2 x 25 mm² 45 mm 1 KN10E

11 x 4 mm² + 3 x 25 mm² 60 mm 1 KN14E

14 x 4 mm² + 4 x 25 mm² 75 mm 1 KN18E

17 x 4 mm² + 5 x 25 mm² 90 mm 1 KN22E

20 x 4 mm² + 6 x 25 mm² 105 mm 1 KN26E

Brugje 1 set (= 10 stuks) KN99E

N-module (Neutermodule)

5 x 4 mm² + 1 x 25 mm² 30 mm 1 KN06N

8 x 4 mm² + 2 x 25 mm² 45 mm 1 KN10N

11 x 4 mm² + 3 x 25 mm² 60 mm 1 KN14N

14 x 4 mm² + 4 x 25 mm² 75 mm 1 KN18N

17 x 4 mm² + 5 x 25 mm² 90 mm 1 KN22N

20 x 4 mm² + 6 x 25 mm² 105 mm 1 KN26N

Brugje 1 set (= 10 stuks) KN99N

F-module (fasemodule)

5 x 4 mm² + 1 x 25 mm² 30 mm 1 KN06P

8 x 4 mm² + 2 x 25 mm² 45 mm 1 KN10P

11 x 4 mm² + 3 x 25 mm² 60 mm 1 KN14P

14 x 4 mm² + 4 x 25 mm² 75 mm 1 KN18P

17 x 4 mm² + 5 x 25 mm² 90 mm 1 KN22P

20 x 4 mm² + 6 x 25 mm² 105 mm 1 KN26P

Brugje 1 set (= 10 stuks) KN99P

Markeringssysteem
met zelfklevende symbolen
(N, PE, L1, L2, L3)

1 KN99M

Dwarssteun

voor vega 1 VZ708N

voor vega D 1 FD00Q1

Dwarssteun
voor vector

1 VZ711

Dwarssteun
voor gamma

1 GZ30A

Universele adapter voor bevestiging
op DIN-rail (horizontaal en verticaal)
of montageplaat

1 KN00A

Steun 
voor univers quickset IP 44

1 UZ00K2

KN22P

KN06P

KN99P

UZ00K2

KN00A

VZ711

VZ708N

KN06N

KN14E
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Dwarsstukken in messing In ≤ 60 A

Dwarsstukken zonder sokkel voor aansluitingen van nul, aarding, fasen.

Dwarsstukken geleverd met bevestigingsschroeven

nul = blauwe sokkel
aarding = groen / gele sokkel
fasen = beige sokkel

contactblok in messing In ≤ 60 A, sokkel in isolerend materiaal.

Aansluitingen : aantal + sectie Karakteristieken Verpakk. Ref.

2 x 16² + 2 x 10²
4 aansluitingen b. blok 30 mm

10 K140

3 x 16² + 4 x 10²
7 aansluitingen b. blok 49 mm

10 K142

5 x 16² + 5 x 10²
10 aansluitingen b. blok 67 mm

10 K143

5 x 16² + 6 x 10²
11 aansluitingen b. blok 73 mm

10 K144

2 x 16² tot dubbele klemming + 8 x 102,
10 aansluitingen b. blok 69 mm

10 K145

6 x 16² + 7 x 10²
13 aansluitingen b. blok 85 mm

10 K148

1 x 25² + 5 x 16² + 5 x 10²
11 aansluitingen b. blok 85 mm

10 K151

1 x 25² + 8 x 16² + 8 x 10²
17 aansluitingen b. blok 121 mm

10 K156

1 x 25² + 11 x 16² + 13 x 10²
25 aansluitingen b. blok 169 mm

10 K158

1 x 25² + 8 x 16² + 29 x 10² dwarsstukken van grote lengte
(zonder sokkel) voor bevestiging op 
het frame van de univers kasten :
isolerende sokkel UM01F,
bevestiging op UT91A / UT92A 
(zie pagina 2.38) met sokkels hieronder

      l. 242 mm 10 K159

1 x 25² + 16 x 16² + 61 x 10²          482 mm 10 K160F

1 x 25² + 33 x 16² + 129 x 10²          992 mm 10 K162F

Sokkel voor dwarsstukken K140 
tot K162F in isolerend materiaal met 
M4 x 8 schroeven voor de bevestiging 
op de dwarsstukken

blauwe sokkel, voor neuter 10 KZ012

groen / gele sokkel, voor aarding 10 KZ013

beige sokkel, voor fasen 10 KZ014

Clipsveren
voor bevestiging van de
dwarsstukken en de sokkels
op DIN-rails met de dwarsstukken
type KZ012, KZ013, KZ014 

montage op DIN-rail                   breedte 
          20 mm

50 KZ060

horizontaal                      verticaal

Messing verbindingsklemmen
voor DIN-rail, IP20

blauwe klem, voor neuter : 7 x 16² 5 KM07NF

groene klem, voor aarding : 7 x 16² 5 KM07EF

blauwe klem, voor neuter : 12 x 16² 5 KM12NF

groene klem, voor aarding : 12 x 16² 5 KM12EF

KZ012 + K148

K140

K142

K143

K144

K145

K148

K151

K158

KM07EF

KM07NF

KZ060

KZ014

KZ013

KZ012
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Modulaire verdeelklemmen met trapvormige dwarsstukken

Modulaire verdeelklemmen met trapvormige dwarsstukken
Modulaire vorm, monoblok, met onverliesbare draaibare beschermkap, 
voor koperen geleiders.
Uitbreiding van de nulleider beschikbaar als toebehoren.

Bevestiging op DIN-rail of op montageplaat.

Ui : 500 V AC, dwarsstukken uitgerust met een gedeeltelijke isolerende 
bescherming.

Conform de normen :
EN 60998
IEC 60947-7-1

Omschrijving Karakteristieken Breedte Verpakk. Ref.

Tweepolige verdeelklem 100 A tweepolig - Icc : 29 kA
aansluitingen per rail :
2 x 25² + 10 x 10² soepel

5,5 z 1 KJ01A

Vierpolige verdeelklemmen 100 A vierpolig - Icc : 24 kA
aansluitingen per rail :
2 x 16² + 5 x 10² soepel

4 z 1 KJ100A

125 A vierpolig - Icc : 28 kA
aansluitingen per rail :
1 x 35² + 3 x 25² + 11 x 10² soepel

10 z 1 KJ125B

160 A vierpolig - Icc : 36 kA
aansluitingen per rail :
1 x 50² + 3 x 25² + 8 x 16² soepel

9,5 z 1 KJ160A

Uitbreidingen nulleider 100 A
voor KJ100A, KJ125B en KJ160A
aansluitingen per rail :
2 x 16² + 5 x 6² soepel

1 KJ07NB

125 A
voor KJ125B en KJ160A
aansluitingen per rail :
1 x 25² + 7 x 10² + 4 x 6² soepel

1 KJ12NB

125 A
voor KJ125B + KJ160A
aansluitingen per rail :
1 x 25² + 3 x 16² + 11 x 6² soepe

1 KJ15NB

KJ100A

KJ125B

KJ160A

KJ15NB

KJ12NB

KJ07NB
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Omschrijving Karakteristieken Breedte Verpakk. Ref.

Verdeelklemmen monoblok
In 125 A - vierpolig 
modulair, monoblok en afneembare
beschermkap met modulaire vorm
Icc : 20 kA.
Bevestiging met clips op DIN-rail
of op rooster,
b. 98 x h. 74,5 x d. 45 mm
(schouderhoogte 45 mm).

fase:
1 x 25² + 2 x 10² + 5 x 6² soepel

98 mm
(5,5 z)

1 KJ02E

nulleider:
1 x 25² + 6 x 10² + 4 x 6² soepel

Enkelpolige verdeelblokken
monoblok, geïsoleerd, grijze
kleur

clipsbevestiging op DIN-rail of
op rooster (univers & quadro),
schroefbevestiging naast het
hoofdapparaat op de quadro-
uitrustingskit

enkel geschikt voor koperen
geleiders

isolatiespanning :
125 A, 160 A en 250 A :
Ui = 500 V AC
400 A : Ui = 1000 V AC

125 A : 25 kA
160 A en 400 A : 36 kA
250 A : 60 kA

aansluitingen per blok
125 A :
aankomst : 2 x 35² soepel,
vertrek : 8 x 10² soepel

27 mm
(1,5 z)

4 KJ02DN

aansluitingen per blok
160 A :
aankomst : 2 x 50² soepel,
vertrek : 3 x 16² + 8 x 10² soepel

36 mm
(2 z)

4 KJ02CN

aansluitingen per blok
250 A :
aankomst : 1 x 95² + 1 x 35² soepel
vertrek : 8 x 16², 4 x 10² soepel

45 mm
(2,5 z)

4 KJ02AN

aansluitingen per blok
400 A :
aankomst : 1 x 150² soepel,
vertrek : 2 x 25², 5 x 16²,
              4 x 10² soepel

45 mm
(2,5 z)

4 KJ02B

KJ02E

KJ02DN

KJ02CN

KJ02B

KJ02AN

Modulaire verdeelklemmen en verdeelblokken
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Naast elkaar geplaatste verbindingsklemmen met schroefaansluiting voor 
draden van 0,5 tot 150 mm²
-  Montage op DIN-rail.
-  Conform de norm IEC 60947-7-1.
-  Hoge klemcapaciteit.
-  Aandraaiing beveiligd tegen vibraties.
-  Etageklemmen voor optimale plaatswinst.

-  Automatische aarding met DIN-rail voor klemmen met PE-aansluiting.
-  Schroef kan niet helemaal uit de klem worden gedraaid.
-  Geschikt voor twee geleiders (behalve PE-klemmen).
-  Secties voor klemcapaciteit met soepele kabel zijn geldig met draadbusje.

 Klemverbindingen en markeringen, zie pagina 3.08
 Technische karakteristieken en afmetingen, zie pagina 3.09

Verbindingsklemmen met schroefaansluiting

Omschrijving

Aansluit-
capaciteit
soepel max.

Aansluit-
capaciteit
stijf max. In / A Verp.

Breedte
in mm

Ref. 
Fase 
grijs

Ref. 
Nulleider 

blauw

Ref. 
Aarding 

groen / geel

Verbindingsklemmen
800 V / 8 KV / 3

1.5² 2.5² 24 A 100 5 KXA02LH KXA02NH KXA02E

2.5² 4² 32 A 100 6 KXA04LH KXA04NH KXB04E*  

4² 6² 41 A 100 8 KXA06LH KXA06NH KXB06E*  

6² 10² 57 A 50 10 KXA10LH KXA10NH KXB10E*  

10² 16² 76 A 20 12 KXA16LH KXA16NH KXB16E*  

25² 35² 125 A 20 16 KXB35LH* KXB35NH* KXB35E*  

70² 70² 192 A 20 24 KXB70LH* KXB70NH* KXB70E*  

150² 150² 309 A 10 28 KXB150LH* KXB150NH* 

95² 95² 232 A 1 25  KR95P

150² 150² 309 A 1 31  KR15P

Dubbele
etageklemmen
400 V / 8 KV / 3

1.5² 2.5² 24 A 100 5 KXA02LX

2.5² 4² 32 A 100 6 KXA04LX KXB04EX*

Omschrijving

Aansluit-
capaciteit
soepel max.

Aansluit-
capaciteit
stijf max. In / A Verp.

Breedte
in mm

Ref. 
L+N+PE

Ref. 
L+L

Ref. 
L+L+PE

Drievoudige 
etageklemmen
400 V / 6 KV / 3

2.5² 4² 32 A 50 6  KXA04I2 KXA04I4 KXA04I6

KXA02LH KXA02E

KR95P KR15P

KXA02LX

KXA04I4

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref. 

Afsluitplaatjes
in isolerend materiaal

voor KXA02LH, KXA04LH 10 KWE01G

voor KXA02NH, KXA04NH 10 KWE01B

voor KXA02E 10 KWE01GR

voor KXA06LH 10 KWE02G

voor KXA06NH 10 KWE02B

voor KXA10LH 10 KWE05G

voor KXA10NH 10 KWE05B

voor KXA16LH 10 KWE06G

voor KXA16NH 10 KWE06B

voor KXA04I2, KXA04I4, KXA04I5 10 KWE21G

voor KXA02LX 10 KWE25G

voor KXA04LX 10 KWE26G

Eindblokken
zwart, in isolerend materiaal

voor klemmen tot 35 mm² 100 KWB01

voor klemmen 70 en 150 mm² 100 KWB02

(*) met geïntegreerd afsluitplaatje

KWE01B

KWB01
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Verbindingsklemmen met veeraansluiting

Naast elkaar geplaatste verbindingsklemmen met veeraansluiting voor  
draden van 0,5 tot 16 mm²
-  Montage op DIN-rail.
- Conform de norm IEC 60947-7-1. 
- Grote klemcapaciteit. 
- Verzekerd en beveiligd vastmaken van de kabels dankzij de veeraansluitingen. 
- Etageklemmen voor een optimale plaatswinst. 

- Automatische aarding met DIN-rail voor klemmen met PE-aansluiting. 
- De verbindingsklemmen (geen etageklemmen) moeten geopend worden met een 
  2,5 mm schroevendraaier om de kabel in te voeren. 
- Secties voor klemcapaciteit met soepele kabel zijn geldig met draadhulsje.

 Klemverbindingen en markeringen, zie pagina  3.08
 Technische karakteristieken en afmetingen, zie pagina 3.09

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref. 

Afsluitplaatjes
in isolerend materiaal

voor KYA02LH, KYA04LH 10 KWE18G

voor KYA02NH, KYA04NH 10 KWE18B

voor KYA02E, KYA04E 10 KWE18GR

voor KYA02LH4 10 KWE09G

voor KYA02NH4 10 KWE09B

voor KYA02E4 10 KWE09GR

voor KYA04LH3 10 KWE13G

voor KYA04NH3 10 KWE13B

voor KYA04E3 10 KWE13GR

voor KYA04LH4 10 KWE11G

voor KYA04NH4 10 KWE11B

voor KYA04E4 10 KWE11GR

voor KYA02I2, KYA02I4, KYA02I5 10 KWE20G

Eindblokken
zwart, in isolerend
materiaal

breedte 8 mm 100 KWB03

(*) met geïntegreerd afsluitplaatje

KYA02LH KYA02NH

KYA02E KYA02LH3

KYA02I4

KWE18B

KWB03

Omschrijving

Aansluit-
capaciteit
soepel max.

Aansluit-
capaciteit
stijf max. In / A Verp.

Breedte
in mm

Ref. 
Fase 
grijs

Ref. 
Nulleider 

blauw

Ref. 
Aarding 

groen / geel

Verbindingsklemmen 1.5² 2.5² 24 A 100 5 KYA02LH KYA02NH KYA02E

800 V / 8 KV / 3 2.5² 4² 32 A 100 6 KYA04LH KYA04NH KYA04E

6² 10² 57 A 50 10 KYB10LH* KYB10NH* KYB10E*

10² 16² 76 A 20 12 KYB16LH* KYB16NH* KYB16E*

Verbindingsklemmen 1.5² 2.5² 24 A 100 5 KYA02LH3 KYA02NH3 KYA02E3

800 V / 8 KV / 3 2.5² 4² 32 A 100 6 KYA04LH3 KYA04NH3 KYA04E3

Verbindingsklemmen 1.5² 2.5² 24 A 100 5 KYA02LH4 KYA02NH4 KYA02E4

800 V / 8 KV / 3 2.5² 4² 32 A 100 6 KYA04LH4 KYA04NH4 KYA04E4

Omschrijving

Aansluit-
capaciteit
soepel max.

Aansluit-
capaciteit
stijf max. In / A Verp.

Breedte
in mm

Ref. 
L+N+PE

Ref. 
L+L

Ref. 
L+L+PE

Etageklemmen 2.5² 4² 24 A 50 5  KYA02I2 KYA02I4 KYA02I5

400 V / 6 KV / 3
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Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Markeringsset Doos met cijfers van 0 tot 9
(50 strips met 10 clipsen
van elk cijfer : 0.....9)

1 KWL001

Cijfers van 0 tot 100
(25 strips met beschrifting
1-10, 11-20,......, 91-100)

1 KWL002

Cijfers van 101 tot 200
(25 strips met beschrifting
101-110, 111-120,......., 91-100)

1 KWL003

L1, L2, L3, N, PE 
(25 strips met beschrifting
L1,L2,L3,N,PE)

1 KWL004

Klemverbindingen 
voor veeraansluiting
verbinding van 2 tot 10 klemmen

Geïsoleerd, 2.5 mm², 2x 10 KWJ02D2

Geïsoleerd, 2.5 mm², 3x 10 KWJ02D3

Geïsoleerd, 2.5 mm², 4x 10 KWJ02D4

Geïsoleerd, 2.5 mm², 5x 10 KWJ02D5

Geïsoleerd, 2.5 mm², 10x 20 KWJ02D10

Geïsoleerd, 4 mm², 2x 10 KWJ04D2

Geïsoleerd, 4 mm², 10x 20 KWJ04D10

Geïsoleerd, 6 mm², 2x 10 KWJ06D2

Geïsoleerd, 10 mm², 2x 10 KWJ10D2

Geïsoleerd, 16 mm², 2x 10 KWJ16D2

Klemverbindingen 
voor schroefaansluiting 
verbinding van 2 tot 10 klemmen

Geïsoleerd, 2.5 mm², 2x 10 KWJ02B2

Geïsoleerd, 2.5 mm², 3x 10 KWJ02B3

Geïsoleerd, 2.5 mm², 4x 10 KWJ02B4

Geïsoleerd, 2.5 mm², 5x 10 KWJ02B5

Geïsoleerd, 2.5 mm², 10x 10 KWJ02B10

Geïsoleerd, 4 mm², 2x 10 KWJ04B2

Geïsoleerd, 4 mm², 3x 10 KWJ04B3

Geïsoleerd, 4 mm², 4x 10 KWJ04B4

Geïsoleerd, 4 mm², 5x 10 KWJ04B5

Geïsoleerd, 4 mm², 10x 10 KWJ04B10

Geïsoleerd, 6 mm², 2x 10 KWJ06B2

Geïsoleerd, 6 mm², 3x 10 KWJ06B3

Geïsoleerd, 6 mm², 4x 10 KWJ06B4

Geïsoleerd, 6 mm², 5x 10 KWJ06B5

Geïsoleerd, 6 mm², 10x 10 KWJ06B10

Geïsoleerd, 10 mm², 2x 10 KWJ10B2

Geïsoleerd, 10 mm², 3x 10 KWJ10B3

Geïsoleerd, 10 mm², 10x 10 KWJ10B10

Geïsoleerd, 16 mm², 2x 10 KWJ16A2

Geïsoleerd, 16 mm², 3x 10 KWJ16A3

Geïsoleerd, 16 mm², 10x 10 KWJ16A10

Geïsoleerd, 35 mm², 2x 10 KWJ35A2

Geïsoleerd, 35 mm², 3x 10 KWJ35A3

Geïsoleerd, 35 mm², 10x 10 KWJ35A10

Niet geisoleerd, 70 mm², 2x 5 KWJ70C2

Niet geisoleerd, 70 mm², 3x 5 KWJ70C3

Niet geisoleerd, 150 mm², 2x 5 KWJ150C2

Niet geisoleerd, 150 mm², 3x 5 KWJ150C3

KWL001

KWL002

KWJ02D2

KWJ02B2

KWJ70C2
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Verbindingsklemmen
Technische karakteristieken

Ref. Nominale
stroom (A)

Nominale
spanning 
(V)

Spanning
van 
impuls-
weerstand 
(kV)

Vervuilings-
graad

Afsluitplaatje
inbegrepen

Te 
ontstrippen
lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Lengte 
(mm)

Hoogte 
(mm)

Aandraai-
moment 
(Nm)

KXA02E DIN - 6 3 nee 9 5 48,6 48,5 0,5
KXA02LH* 24,0 800 8 3 nee 9 5 44,5 48,5 0,4 
KXA02LX 24 500 6 3 nee 8 5 65,8 63,9 0,4
KXA02NH* 24,0 800 8 3 nee 9 5 44,5 48,5 0,4 
KXA04I2 26 400 6 3 nee 7 6 90 51,5 0,5
KXA04I4 26 400 6 3 nee 7 6 90 51,5 0,5
KXA04I6 26 400 6 3 nee 7 6 90 51,5 0,5
KXA04LH* 32,0 800 8 3 nee 9 6 44,5 48,5 0,5
KXA04LX 32 400 6 3 nee 9 6 61,6 63 0,5
KXA04NH* 32,0 800 8 3 nee 9 6 44,5 48,5 0,5
KXA06LH* 41,0 800 8 3 nee 11 8 48 53,5 1,2
KXA06NH* 41,0 800 8 3 nee 11 8 48 53,5 1,2
KXA10LH* 57 800 8 3 nee 13 10 53,8 55 2,0
KXA10NH* 57 800 8 3 nee 13 10 53,8 55 2,0
KXA16LH* 71 800 8 3 nee 15 12 59,3 57,5 2,5
KXA16NH* 71 800 8 3 nee 15 12 59,3 57,5 2,5
KXB04E DIN - 8 3 ja 9 6 51 48,5 0,5
KXB06E DIN - 8 3 ja 12 8 54 53,5 1,2
KXB10E DIN - 8 3 ja 13 10 54 55 2,0
KXB150LH* 309 1000 8 3 ja 30 28 96 98,6 10
KXB150NH* 309 1000 8 3 ja 30 28 96 98,6 10
KXB16E DIN - 8 3 ja 15 12 57,5 57,5 2,5
KXB35E DIN - 6 3 ja 13 16 58 51,5 2,0
KXB35LH* 124 800 8 3 ja 18 16 70,6 67,6 3,0
KXB35NH* 124 800 8 3 ja 18 16 70,6 67,6 3,0
KXB70E DIN - 8 3 ja 24 24 75,2 81,2 6,0
KXB70LH 192,0 800 8 3 ja 24 24 76,8 81,2 10
KXB70NH* 179 1000 8 3 ja 24 24 96 98,6 10
KYA02E DIN - 8 3 nee 11 5 57 42,3 -
KYA02E3 DIN - 8 3 nee 11 5 59,7 38,1 -
KYA02E4 DIN - 8 3 nee 11 5 72,4 38,1 -
KYA02I2 24 400 6 3 nee 11 5 95 51,2 -
KYA02I4 24 400 6 3 nee 11 5 95 51,2 -
KYA02I5 24 400 6 3 nee 11 5 95 51,2 -
KYA02LH* 24 800 8 3 nee 11 5 57 42,3 -
KYA02LH3* 24 800 8 3 nee 11 5 59,7 38,1 -
KYA02LH4* 24 800 8 3 nee 11 5 72,4 38,1 -
KYA02NH* 24 800 8 3 nee 11 5 57 42,3 -
KYA02NH3* 24 800 8 3 nee 11 5 59,7 38,1 -
KYA02NH4* 24 800 8 3 nee 11 5 72,4 38,1 -
KYA04E DIN - 8 3 nee 11 6 57 42,3 -
KYA04E3 DIN - 8 3 nee 11 6 66,6 38,15 -
KYA04E4 DIN - 8 3 nee 11 6 82,2 38,15 -
KYA04LH* 32 800 8 3 nee 11 6 57 42,3 -
KYA04LH3* 32 800 8 3 nee 11 6 66,6 38,15 -
KYA04LH4* 32 800 8 3 nee 11 6 82,2 38,15 -
KYA04NH* 32 800 8 3 nee 11 6 57 42,3 -
KYA04NH3* 32 800 8 3 nee 11 6 66,6 38,15 -
KYA04NH4* 32 800 8 3 nee 11 6 82,2 38,15 -
KYB10E DIN - 8 3 ja 13 12 70 47,5 -
KYB10LH 57 800 8 3 ja 13 10 70 47,5 -
KYB10NH 57 800 8 3 ja 13 10 70 47,5 -
KYB16E DIN - 8 3 ja 15 12 94 47,7 -
KYB16LH 76 800 8 3 nee 16 12 94 47,7 -
KYB16NH 76 800 8 3 ja 16 12 94 47,7 -

* : Conformes "Atex" 3



De modulaire beveiligingscomponenten van Hager 
dienen voor de volgende functies :
- beveiliging van leidingen
- beveiliging van personen
- beveiliging van goederen en uitrustingen.
Ze bieden aldus een passende oplossing voor het  
realiseren van performante elektrische installaties  
met een maximaal gebruikscomfort voor woning-
bouw en utiliteit.

Beveiliging
Performantie 
en veiligheid
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 4.02

Modulaire beveiliging voor
huishoudelijke toepassingen 

De automaten en aardlekschakelaars van Hager met 
quickconnect  aansluittechniek werden ontworpen  
en gerealiseerd met het oog op een extra veilige, snellere  
en eenvoudige installatie.

Ze zijn geschikt voor nieuwbouw, renovatie, uitbreiding  
en vervanging in iedere situatie en op elke bouwplaats waar 
gebruik wordt gemaakt van Hager-materiaal.

De voordelen voor u :

 - Compatibiliteit tussen automaten met schroefklemmen 
en met quickconnect -klemmen.

 - Een design dat perfect past bij de verdeelkasten vega, 
vega D, gamma en volta.

 - Producten die veiligheid en professionalisme garanderen.

Technische karakteristieken :

 - Automaten van 2 tot 40 A, curve C.

 - Aardlekschakelaars : van 25 tot 100 A, van 10 mA  
tot 500 mA, type A , HI en type B.

 - Gamma met quickconnect  - en schroefaansluiting.

 - CEBEC-gekeurde producten.
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Maximale veiligheid
Dankzij de quickconnect  
klemmen loopt u niet langer
het risico dat u een geleider
vergeet vast te draaien.

De draad wordt recht-
streeks in de klem gestoken
Elke klem is voorzien van 
twee quickconnect
verbindingen.

Het losmaken van een 
geleider gebeurt enkel 
met behulp van een 
schroevendraaier.

De aansluitrail met vorken
De quickbusbar garan-
deert een snelle en veilige 
stroomverdeling zonder 
schroevendraaier voor het 
quickconnect -gamma.

05
Flexibele demontage
De modulaire producten 
zijn uitgerust met clips om 
ze gemakkelijk te verwijderen 
of toe te voegen zonder 
demontage van de aansluit-
rail.

Expert tips

03 040201

06
Markeringssysteem
Elk product van het
modulaire gamma is 
voorzien van een etikethouder 
die zorgt voor een  
bijkomende  markering, 
naast deze die voorzien zijn 
in de verdeelkasten.
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Curve C  NBN EN 60898-1

Uitschakelcurve :
"C" magnetische regeling tussen 5 en 10 In.

Curve "C" In 2 tot 40 A.
Niet uitrustbaar met hulpcontacten.

Gebruik : residentiële installaties

De aansluiting afwaarts (bovenaan) gebeurt d.m.v. schroeven met klemmen. 
Opwaarts (onderaan) is de automaat uitgerust met bi-connect klemmen met 
schroeven die zowel de aansluiting toelaten d.m.v. kabel als doorvoerrails.

Aansluitingen :
- 16 mm² soepele draad, 20 mm² stijve draad.

Identificatie van de kringen d.m.v. doorzichtige etikethouder.
"quicksnap" clips voor montage en demontage op de DIN-rail.

Conform de norm NBN EN 60898-1

 Scheidingsvermogen en curven, zie vanaf pagina 4.32

Enkelpolige automaten, 1 P

Tweepolige automaten, 2 P

In / A Breedte In z 17,5 mm Verpakk. Ref.

2 A 2 6 MWN202A
4 A 2 6 MWN204A

6 A 2 6 MWN206A

10 A 2 6 MWN210A

16 A 2 6 MWN216A

20 A 2 6 MWN220A

25 A 2 6 MWN225A

32 A 2 6 MWN232A

40 A 2 6 MWN240A

In / A Breedte In z 17,5 mm Verpakk. Ref.

2 A 1 12 MWN102A

4 A 1 12 MWN104A

6 A 1 12 MWN106A

10 A 1 12 MWN110A

16 A 1 12 MWN116A

20 A 1 12 MWN120A

25 A 1 12 MWN125A

32 A 1 12 MWN132A

40 A 1 12 MWN140A

MWN116A

MWN216A

Driepolige automaten, 3 P

In / A Breedte In z 17,5 mm Verpakk. Ref.

2 A 3 4 MWN302A
4 A 3 4 MWN304A

6 A 3 4 MWN306A

10 A 3 4 MWN310A

16 A 3 4 MWN316A

20 A 3 4 MWN320A

25 A 3 4 MWN325A

32 A 3 4 MWN332A

40 A 3 4 MWN340A

In / A Breedte In z 17,5 mm Verpakk. Ref.

2 A 4 3 MWN602A
4 A 4 3 MWN604A

6 A 4 3 MWN606A

10 A 4 3 MWN610A

16 A 4 3 MWN616A

20 A 4 3 MWN620A

25 A 4 3 MWN625A

32 A 4 3 MWN632A

40 A 4 3 MWN640A

Vierpolige automaten, 4 P

MWN340A

MWN610A

Smalautomaten - schroefklemmen
MWN : "C" 
Smalautomaten - schroefklemmen
MWN : "C" 
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Smalautomaten - quickconnect  
MWS : "C" 

Curve C  NBN EN 60898-1

Uitschakelcurve :
"C" magnetische regeling tussen 5 en 10 In.
Curve "C" In 6 tot 40 A. Niet uitrustbaar met hulpcontacten.

Gebruik : residentiële installaties

De aansluiting afwaarts (bovenaan) gebeurt d.m.v. quickconnect   
steekklemmen tot 20 A, d.m.v. schroefklemmen vanaf 25 A.

Opwaarts (onderaan) is de automaat uitgerust met bi-connect klemmen waar  
de quickbusbar aansluitrails onmiddellijk kunnen worden bevestigd zonder  
te schroeven.

Identificatie van de kringen d.m.v. doorzichtige etikethouder.
"quicksnap" clips voor montage en demontage op de DIN-rail.

 Conform norm NBN EN 60898-1

 Scheidingsvermogen en curven, zie vanaf pagina 4.32

Tweepolige automaten, 2 P  quickconnect

Driepolige automaten, 3 P  quickconnect

Vierpolige automaten, 4 P  quickconnect

In / A Breedte In z 17,5 mm Verpakk.. Ref.

6 A 2 6 MWS206A

10 A 2 6 MWS210A

16 A 2 6 MWS216A

20 A 2 6 MWS220A

25 A 2 6 MWS225A

32 A 2 6 MWS232A

40 A 2 6 MWS240A

In / A Breedte In z 17,5 mm Verpakk.. Ref.

6 A 3 4 MWS306A

10 A 3 4 MWS310A

16 A 3 4 MWS316A

20 A 3 4 MWS320A

25 A 3 4 MWS325A

32 A 3 4 MWS332A

40 A 3 4 MWS340A

In / A Breedte In z 17,5 mm Verpakk.. Ref.

6 A 4 3 MWS606A

10 A 4 3 MWS610A

16 A 4 3 MWS616A

20 A 4 3 MWS620A

25 A 4 3 MWS625A

32 A 4 3 MWS632A

40 A 4 3 MWS640A

MWS216A

MWS316A

MWS606A
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Curven B en C  NBN EN 60898-1 - 10 kA - IEC 60947-2

Uitschakelcurve : 
"B" magnetisch, tussen 3 en 5 In
"C" magnetisch, tussen 5 en 10 In 

Curve "B" In van 6 tot 63 A
Curve "C" In van 0,5 tot 63 A

Gebruik : tertiaire installaties

Aansluitingen :
16 mm² soepele draad, 25 mm² stijve draad

  Conform de normen : 
NBN EN 60898-1 
NBN EN 60947-2

  Differentieelblokken, zie pagina 4.14
  Scheidingsvermogen en curven, zie vanaf pagina 4.32

Smalautomaten
MBA, MCA : "B" - "C"  - 10 kA

MBA110

MBA232

MBA320

Omschrijving In / A
Breedte In z 
17,5 mm Verpakk.

Ref.
courbe B

Ref.
courbe C

Enkelpolige automaten
1 P

0,5 A 1 12 MCA100
1 A 1 12 MCA101
2 A 1 12 MCA102
3 A 1 12 MCA103
4 A 1 12 MCA104
6 A 1 12 MBA106 MCA106
10 A 1 12 MBA110 MCA110
16 A 1 12 MBA116 MCA116
20 A 1 12 MBA120 MCA120
25 A 1 12 MBA125 MCA125
32 A 1 12 MBA132 MCA132
40 A 1 12 MBA140 MCA140
50 A 1 12 MBA150 MCA150
63 A 1 12 MBA163 MCA163

Tweepolige automaten
2 P

0,5 A 2 6 MCA200
1 A 2 6 MCA201
2 A 2 6 MCA202
3 A 2 6 MCA203
4 A 2 6 MCA204
6 A 2 6 MBA206 MCA206
10 A 2 6 MBA210 MCA210
16 A 2 6 MBA216 MCA216
20 A 2 6 MBA220 MCA220
25 A 2 6 MBA225 MCA225
32 A 2 6 MBA232 MCA232
40 A 2 6 MBA240 MCA240
50 A 2 6 MBA250 MCA250
63 A 2 6 MBA263 MCA263

Driepolige automaten
3 P

0,5 A 3 4 MCA300
1 A 3 4 MCA301
2 A 3 4 MCA302
3 A 3 4 MCA303
4 A 3 4 MCA304
6 A 3 4 MBA306 MCA306
10 A 3 4 MBA310 MCA310
16 A 3 4 MBA316 MCA316
20 A 3 4 MBA320 MCA320
25 A 3 4 MBA325 MCA325
32 A 3 4 MBA332 MCA332
40 A 3 4 MBA340 MCA340
50 A 3 4 MBA350 MCA350
63 A 3 4 MBA363 MCA363

Vierpolige automaten
4 P

0,5 A 4 3 MCA400
1 A 4 3 MCA401
2 A 4 3 MCA402
3 A 4 3 MCA403
4 A 4 3 MCA404
6 A 4 3 MBA406 MCA406
10 A 4 3 MBA410 MCA410
16 A 4 3 MBA416 MCA416
20 A 4 3 MBA420 MCA420
25 A 4 3 MBA425 MCA425
32 A 4 3 MBA432 MCA432
40 A 4 3 MBA440 MCA440
50 A 4 3 MBA450 MCA450
63 A 4 3 MBA463 MCA463

MBA432
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Curven B, C, D   NBN EN 60898-1 - 15 kA - IEC 60947-2

Uitschakelcurve :
"B" magnetisch tussen 3 en 5 In
"C" magnetisch tussen 5 en 10 In
"D" magnetisch tussen 10 en 20 In

Curve "B" In van 6 tot 63 A
Curve "C" In van 0,5 tot 63 A
Curve "D" In van 0,5 tot 63 A

Gebruik : tertiaire installaties

Aansluitingen :
- 16 mm² soepele draad
- 25 mm² stijve draad

Conform de norm NBN EN 60898-1
 

 Differentieelblokken, zie pagina 4.14
 Scheidingsvermogen en curven, zie vanaf pagina 4.32

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Omschrijving In / A
Breedte In z 
17,5 mm Verpakk.

Ref.
curve B

Ref.
curve C

Ref.
curve D

Enkelpolige automaten
1 P

0,5 A 1 12 NCN100 NDN100
1 A 1 12 NCN101 NDN101
2 A 1 12 NCN102 NDN102
3 A 1 12 NCN103 NDN103
4 A 1 12 NCN104 NDN104
6 A 1 12 NBN106 NCN106 NDN106
10 A 1 12 NBN110 NCN110 NDN110
16 A 1 12 NBN116 NCN116 NDN116
20 A 1 12 NBN120 NCN120 NDN120
25 A 1 12 NBN125 NCN125 NDN125
32 A 1 12 NBN132 NCN132 NDN132
40 A 1 12 NBN140 NCN140 NDN140
50 A 1 12 NBN150 NCN150 NDN150
63 A 1 12 NBN163 NCN163 NDN163

Tweepolige automaten
2 P

0,5 A 2 6 NCN200 NDN200
1 A 2 6 NCN201 NDN201
2 A 2 6 NCN202 NDN202
3 A 2 6 NCN203 NDN203
4 A 2 6 NCN204 NDN204
6 A 2 6 NBN206 NCN206 NDN206
10 A 2 6 NBN210 NCN210 NDN210
16 A 2 6 NBN216 NCN216 NDN216
20 A 2 6 NBN220 NCN220 NDN220
25 A 2 6 NBN225 NCN225 NDN225
32 A 2 6 NBN232 NCN232 NDN232
40 A 2 6 NBN240 NCN240 NDN240
50 A 2 6 NBN250 NCN250 NDN250
63 A 2 6 NBN263 NCN263 NDN263

Driepolige automaten
3 P

0,5 A 3 4 NCN300 NDN300
1 A 3 4 NCN301 NDN301
2 A 3 4 NCN302 NDN302
3 A 3 4 NCN303 NDN303
4 A 3 4 NCN304 NDN304
6 A 3 4 NBN306 NCN306 NDN306
10 A 3 4 NBN310 NCN310 NDN310
16 A 3 4 NBN316 NCN316 NDN316
20 A 3 4 NBN320 NCN320 NDN320
25 A 3 4 NBN325 NCN325 NDN325
32 A 3 4 NBN332 NCN332 NDN332
40 A 3 4 NBN340 NCN340 NDN340
50 A 3 4 NBN350 NCN350 NDN350
63 A 3 4 NBN363 NCN363 NDN363

Vierpolige automaten
4 P

0,5 A 4 3 NCN400 NDN400
1 A 4 3 NCN401 NDN401
2 A 4 3 NCN402 NDN402
3 A 4 3 NCN403 NDN403
4 A 4 3 NCN404 NDN404
6 A 4 3 NBN406 NCN406 NDN406
10 A 4 3 NBN410 NCN410 NDN410
16 A 4 3 NBN416 NCN416 NDN416
20 A 4 3 NBN420 NCN420 NDN420
25 A 4 3 NBN425 NCN425 NDN425
32 A 4 3 NBN432 NCN432 NDN432
40 A 4 3 NBN440 NCN440 NDN440
50 A 4 3 NBN450 NCN450 NDN450
63 A 4 3 NBN463 NCN463 NDN463

MBN110

NCN425

NCN320

NCN220

Smalautomaten
NBN, NCN, NDN : "B" - "C" - "D"  - 15 kA
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Smalautomaten
NRN, NSN : "C" – "D" 15 tot 25 kA

Omschrijving

Scheidings-
vermogen
IEC 947-2 In / A

Breedte In z 
17,5 mm Verpakk.

Ref.
curve C

Ref.
curve D

Enkelpolige automaten
1 P

25 kA 0,5 A 1 12 NRN100 NSN100
25 kA 1 A 1 12 NRN101 NSN101
25 kA 2 A 1 12 NRN102 NSN102
25 kA 3 A 1 12 NRN103 NSN103
25 kA 4 A 1 12 NRN104 NSN104
25 kA 6 A 1 12 NRN106 NSN106
25 kA 10 A 1 12 NRN110 NSN110
25 kA 16 A 1 12 NRN116 NSN116
25 kA 20 A 1 12 NRN120 NSN120
25 kA 25 A 1 12 NRN125 NSN125
20 kA 32 A 1 12 NRN132 NSN132
20 kA 40 A 1 12 NRN140 NSN140
15 kA 50 A 1 12 NRN150 NSN150
15 kA 63 A 1 12 NRN163 NSN163

Tweepolige automaten
2 P

25 kA 0,5 A 2 6 NRN200 NSN200
25 kA 1 A 2 6 NRN201 NSN201
25 kA 2 A 2 6 NRN202 NSN202
25 kA 3 A 2 6 NRN203 NSN203
25 kA 4 A 2 6 NRN204 NSN204
25 kA 6 A 2 6 NRN206 NSN206
25 kA 10 A 2 6 NRN210 NSN210
25 kA 16 A 2 6 NRN216 NSN216
25 kA 20 A 2 6 NRN220 NSN220
25 kA 25 A 2 6 NRN225 NSN225
20 kA 32 A 2 6 NRN232 NSN232
20 kA 40 A 2 6 NRN240 NSN240
15 kA 50 A 2 6 NRN250 NSN250
15 kA 63 A 2 6 NRN263 NSN263

Driepolige automaten
3 P

25 kA 0,5 A 3 4 NRN300 NSN300
25 kA 1 A 3 4 NRN301 NSN301
25 kA 2 A 3 4 NRN302 NSN302
25 kA 3 A 3 4 NRN303 NSN303
25 kA 4 A 3 4 NRN304 NSN304
25 kA 6 A 3 4 NRN306 NSN306
25 kA 10 A 3 4 NRN310 NSN310
25 kA 16 A 3 4 NRN316 NSN316
25 kA 20 A 3 4 NRN320 NSN320
25 kA 25 A 3 4 NRN325 NSN325
20 kA 32 A 3 4 NRN332 NSN332
20 kA 40 A 3 4 NRN340 NSN340
15 kA 50 A 3 4 NRN350 NSN350
15 kA 63 A 3 4 NRN363 NSN363

Vierpolige automaten
4 P

25 kA 0,5 A 4 3 NRN400 NSN400
25 kA 1 A 4 3 NRN401 NSN401
25 kA 2 A 4 3 NRN402 NSN402
25 kA 3 A 4 3 NRN403 NSN403
25 kA 4 A 4 3 NRN404 NSN404
25 kA 6 A 4 3 NRN406 NSN406
25 kA 10 A 4 3 NRN410 NSN410
25 kA 16 A 4 3 NRN416 NSN416
25 kA 20 A 4 3 NRN420 NSN420
25 kA 25 A 4 3 NRN425 NSN425
20 kA 32 A 4 3 NRN432 NSN432
20 kA 40 A 4 3 NRN440 NSN440
15 kA 50 A 4 3 NRN450 NSN450
15 kA 63 A 4 3 NRN463 NSN463

NRN116

NRN432

NRN332

NRN232

Curven C en D
25 kA ( ≤ 25 A)
20 kA (32 tot 40 A)
15 kA (50 tot 63 A)

EN 60947-2

Uitschakelcurve :
"C" magnetisch tussen 5 en 10 In
"D" magnetisch tussen 10 en 20 In

Gebruik : tertiaire installaties

Aansluitingen : - 16 mm² soepele draad
 - 25 mm² stijve draad

Conform de norm EN 60947-2

 Curve "B": gelieve ons te contacteren
 Scheidingsvermogen en curven, zie vanaf pagina 4.32
 Differentieelblokken, zie pagina 4.14
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Courbes C en D  15000  NBN EN 60898-1 - 15kA - IEC 60947-2

Uitschakelcurven :
"C" magnetisch tussen 5 en 10 In
"D" magnetisch tussen 10 en 20 In

In 80 tot 125 A

Gebruik : professionele installaties

Aansluitingen :
- 35 mm² soepele draad
- 50 mm² stijve draad

Elektrische hulpelementen :
identiek met gamma MBA, MCA, NBN, NCN, NDN, NRN, NSN

Conform de norm NBN EN 60898-1 

 Differentieelblokken, zie pagina 4.15
 Scheidingsvermogen en curven, zie vanaf pagina 4.32

Omschrijving In / A
Breedte in z 
17,5 mm

Ref.
curve C

Ref.
curve D

Enkelpolige automaten
1 P

80 A 1,5 HMC180 HMD180
100 A 1,5 HMC190 HMD190
125 A 1,5 HMC199 HMD199

Tweepolige automaten
2 P

80 A 3 HMC280 HMD280
100 A 3 HMC290 HMD290
125 A 3 HMC299 HMD299

Driepolige automaten
3 P

80 A 4,5 HMC380 HMD380
100 A 4,5 HMC390 HMD390
125 A 4,5 HMC399 HMD399

Vierpolige automaten
4 P

80 A 6 HMC480 HMD480
100 A 6 HMC490 HMD490
125 A 6 HMC499 HMD499

Smalautomaten
HMC, HMD : "C" - "D"  - 15 kA

HMC199

HMC499

HMC399

HMC299
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Curve C
HMK : 30 kA IEC 60947-2
HMX : 50 kA IEC 60947-2

Uitschakelcurven :
"C" magnetisch tussen 5 en 10 In

HMX : In 10 tot 63 A
HMK : In 80 tot 125 A

Gebruik : professionele installaties

Aansluitingen :
HMX
- 25 mm² soepele draad
- 35 mm² stijve draad
HMK
- 35 mm² soepele draad
- 50 mm² stijve draad

Conform de norm EN 60947-2

Elektrische hulpelementen :
identiek met gamma MBA, MCA, NBN, NCN, NDN, NRN, NSN

 Differentieelblokken, zie pagina 4.15
 Scheidingsvermogen en curven, zie vanaf pagina 4.32

Omschrijving
Scheidingsvermogen
IEC 947-2 In / A

Breedte In z 
17,5 mm

Ref.
courbe C

Enkelpolige automaten 1 P 50 kA 10 A 1,5 HMX110
50 kA 16 A 1,5 HMX116
50 kA 20 A 1,5 HMX120
50 kA 25 A 1,5 HMX125

50 kA 32 A 1,5 HMX132
50 kA 40 A 1,5 HMX140
50 kA 50 A 1,5 HMX150
50 kA 63 A 1,5 HMX163
30 kA 80 A 1,5 HMK180
30 kA 100 A 1,5 HMK190
30 kA 125 A 1,5 HMK199

Tweepolige automaten 2 P 50 kA 10 A 3 HMX210
50 kA 16 A 3 HMX216
50 kA 20 A 3 HMX220
50 kA 25 A 3 HMX225
50 kA 32 A 3 HMX232
50 kA 40 A 3 HMX240
50 kA 50 A 3 HMX250
50 kA 63 A 3 HMX263
30 kA 80 A 3 HMK280
30 kA 100 A 3 HMK290
30 kA 125 A 3 HMK299

Driepolige automaten 3 P 50 kA 10 A 4,5 HMX310
50 kA 16 A 4,5 HMX316
50 kA 20 A 4,5 HMX320
50 kA 25 A 4,5 HMX325
50 kA 32 A 4,5 HMX332
50 kA 40 A 4,5 HMX340
50 kA 50 A 4,5 HMX350
50 kA 63 A 4,5 HMX363
30 kA 80 A 4,5 HMK380
30 kA 100 A 4,5 HMK390
30 kA 125 A 4,5 HMK399

Vierpolige automaten 4 P 50 kA 10 A 6 HMX410
50 kA 16 A 6 HMX416
50 kA 20 A 6 HMX420
50 kA 25 A 6 HMX425
50 kA 32 A 6 HMX432
50 kA 40 A 6 HMX440
50 kA 50 A 6 HMX450
50 kA 63 A 6 HMX463
30 kA 80 A 6 HMK480
30 kA 100 A 6 HMK490
30 kA 125 A 6 HMK499

Smalautomaten
HMK "C" 30 kA en HMX "C" 50 kA

HMX120

HMX440

HMX320

HMX225
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Aardlekschakelaars
Type A en HI 
In van 25 A tot 100 A

Selectief 
Laten een volledige verticale selectiviteit toe met de onmiddellĳk stroomafwaarts 
geplaatste differentieelfuncties 30 mA.

Type A
Elektrische apparatuur die voorzien is van gelijkrichters zoals dioden, triacs 
enz… veroorzaakt in geval van isolatiefouten, lekstromen die door de klassieke 
aardlekschakelaars niet volledig worden herkend. De aardlekschakelaars met 
gelĳkstroomcomponent (type A) bieden de mogelĳkheid deze fouten te herkennen.

Type HI
Producten met "verhoogde immuniteit" verminderen het ongewild uitschakelen van 
kringen met apparatuur die storingen genereren (micro-informatica, elektronica,...).

Nominale spanning : tweepolig : 230 V~  /  vierpolig : 230/400 V~

Identificatie van de kringen d.m.v. doorzichtige etikethouder.
"quicksnap" clip voor montage en demontage op de DIN-rail.

Aansluitingen :
van 16 tot 63 A : 16 mm² soepel, 25 mm² stĳf
van 80 tot 100 A : 35 mm² soepel, 50 mm² stĳf

Conform de norm NBN EN 61008-1

Conform de thermische weerstand : 3000 A 22,5 kA2s
Werkingstemperatuur : -5 tot +40 °C

 Toebehoren, pagina 4.16    
 Aansluitrails, pagina 4.22
 Technische karakteristieken, zie pagina 4.36

Omschrijving I∆n In / A Breedte In z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Aardlekschakelaars
type A
tweepolig 230 V

10 mA 16 A 2 1 CCA216E

30 mA 25 A 2 1 CDA225E

40 A 2 1 CDA240E

63 A 2 1 CDA263E

100 mA 25 A 2 1 CEA225E

40 A 2 1 CEA240E

63 A 2 1 CEA263E

300 mA 25 A 2 1 CFA225E

40 A 2 1 CFA240E

40 A 2 1 CPA240E

63 A 2 1 CFA263E

63 A 2 1 CPA263E

80 A 2 1 CFA580E

80 A 2 1 CPA580E

Aardlekschakelaars  
type A 
driepolig 3 x 230 V

30 mA 80 A 4 1 CDA683E

100 A 4 1 CDA685E

Aardlekschakelaars
type A
vierpolig 3 x 400 V + N

30 mA 25 A 4 1 CDA425E

40 A 4 1 CDA440E

63 A 4 1 CDA463E

80 A 4 1 CDA680E

100 A 4 1 CDA684E

100 mA 25 A 4 1 CEA425E

40 A 4 1 CEA440E

63 A 4 1 CEA463E

300 mA 25 A 4 1 CFA425E

40 A 4 1 CFA440E

40 A 4 1 CPA440E

63 A 4 1 CFA463E

63 A 4 1 CPA463E

80 A 4 1 CFA680E

80 A 4 1 CPA680E

100 A 4 1 CFA684E

100 A 4 1 CPA684E

500 mA 40 A 4 1 CGA440E

Aardlekschakelaars
type HI
tweepolig 230 V

30 mA 40 A 2 1 CDH240E

63 A 2 1 CDH263E

300 mA 40 A 2 1 CFH240E

63 A 2 1 CFH263E

Aardlekschakelaars
type HI
vierpolig
3 x 400 V + N

30 mA 40 A 4 1 CDH440E

63 A 4 1 CDH463E

300 mA 40 A 4 1 CFH440E

63 A 4 1 CFH463E

Hulpcontacten voor signalisatie In 5 A – Un 230 V~ 1 1 CZ001

Aardlekschakelaars - schroefklemmen

CFA240E

CDH263E

CDA440E
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Aardlekschakelaars - quickbusbar

Omschrijving I∆n In / A Breedte In z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Aardlekschakelaars
type A
tweepolig
quickconnect

30 mA 40 A 2 1 CDS240E

63 A 2 1 CDS263E

300 mA 40 A 2 1 CFS240E

63 A 2 1 CFS263E

Aardlekschakelaars
type A
vierpolig
quickconnect

30 mA 40 A 4 1 CDS440E

300 mA 40 A 4 1 CFS440E

Set van 2 klembeschermers
voor aardlekschakelaar 2 P

2 10 CZN005

Set van 2 klembeschermers
voor aardlekschakelaar 4 P

4 10 CZN006

CDS240E

CZN005

CFS440E

Aardlekschakelaars Type A
In van 40 A tot 63 A

Met hoge gevoeligheid 30 mA
Om personen en dieren te beschermen tegen rechtstreekse of onrechtstreekse 
contacten, in een goed geleidende omgeving.

Gemiddelde gevoeligheid 300 mA
Onmiddellijk : verzekert de bescherming van installaties tegen isolatiefouten of 
onrechtstreekse contacten.

Type A
Elektrische apparatuur die voorzien is van gelijkrichters zoals dioden, triacs enz…
veroorzaakt in geval van isolatiefouten, lekstromen die door de klassieke 
aardlekschakelaars niet volledig worden herkend. De aardlekschakelaars met 
gelijkstroomcomponent (type A) bieden de mogelijkheid deze fouten te herkennen.

Nominale spanning :
tweepolig : 230 V AC
vierpolig : 230/400 V AC

Werkingstemperatuur : -5 tot +40 °C.

Identificatie van de kringen d.m.v. doorzichtige etikethouder.

"quicksnap" clips voor montage en demontage op de DIN-rail.

Uitgerust met bi-connect klemmen waar de quickbusbar aansluitrails onmiddellijk 
kunnen worden bevestigd zonder te schroeven.
Alle versies worden geleverd met verzegelbare klembeschermers.

Aansluitingen :
16 mm² soepel, 25 mm² stijf

 Conform de norm NBN EN 61008-1
 

Conform de thermische weerstand : 3000 A 22,5 kA2s

 Technische karakteristieken, pagina 4.36
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Aardlekschakelaars type B

Omschrijving I∆n In / A Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Aardlekschakelaars
vierpolig 3 F + N
type B

30 mA 25 A 4 1 CDB625E

40 A 4 1 CDB640E

63 A 4 1 CDB663E

300 mA 25 A 4 1 CFB625E

40 A 4 1 CFB640E

63 A 4 1 CFB663E

Aardlekschakelaars
tweepolig F + N
type B

30 mA 16 A 4 1  CDB516E

25 A 4 1  CDB525E

40 A 4 1  CDB540E

Set van 2 klembeschermers
voor twee- en vierpolige 
aardlekschakelaars 
type B

4 10 CZN008

Aardlekschakelaars type B :
Bescherming tegen isolatiefouten of onrechtstreeks contact bij toepassingen in 
tertiaire en residentiële installaties.

Aanbevolen in geval van kringen die gelijkstroomfouten genereren.

Aansluitcapaciteit :
- max. 16 mm² - soepele draad
- max. 25 mm² - stijve draad

Toepassingsvoorbeelden :
Werfkranen en hijsbruggen voorzien van snelheidsvariatoren met frequentieomvormer.
In residentiële installaties : laadstations voor hybride en elektrische auto’s     
(detectie 6 mA DC in 30 mA), liften in appartementen.

Uitrustbaar met hulpcontacten :
Aanvaardt alle hulpcontacten type MZxxx zonder de referentie CZ001 te gebruiken.

Bedrijfstemperatuur :
-25 tot +40 °C

Conform de normen :
EN 61008-1
EN 62423

Inc : 10 kA
Conform de thermische weerstand : 3000 A 22,5 kA²s

CDB640E

CDB540E

CZN008
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Differentieelblokken voor
automaten tot 63 A MBA, MCA, NBN, NCN, NDN, NRN, NSN
-   hoge gevoeligheid : 

10 - 30 - 100 mA - onmiddellijk - HI
-   gemiddelde gevoeligheid : 

300 mA - onmiddellijk 
300 mA - 1 A - selectief.

Deze apparaten moeten aan de rechterzijde van de automaten worden gekoppeld 
om twee-, drie- of vierpolige verliesstroomautomaten van 0,5 tot 63 A te vormen. 
Buiten de beveiliging tegen overbelastingen en kortsluitingen zorgt dit geheel 
voor de beveiliging van de installaties tegen isolatiefouten (300 mA en 1 A) en 
de bescherming van personen tegen rechtstreekse (30 mA) en onrechtstreekse 
contacten (300 mA). 

Anti-transitorisch :
De differentieelblokken zijn beschermd tegen ontijdige uitschakeling veroorzaakt 
door tijdelijke lekstromen : blikseminslag, ... . 

De differentieelfout wordt visueel weergegeven door de heractiveringsknop
van de blok in de onderste stand (geel). Testknop dient voor de controle van de
differentieelwerking. 

Montage en demontage worden vergemakkelijkt door het assemblagesysteem 
met lade. De klembeschermingskap vormt één geheel met de blok.

Nominale spanning :
- 20%, + 10%
tweepolig : 230 V AC
drie-, vierpolig : 230/400 V AC
testknop : 230/400 V

      De selectieve versies 300 mA en 1 A zorgen voor een differentiële selectiviteit 
met de stroomafwaarts geplaatste apparaten.

Type HI :
Producten met verhoogde immuniteit verminderen het ongewild uitschakelen van 
kringen met apparatuur die storingen genereren (micro-informatica, elektronica,...).

Aansluitingen :
25 A :  6 mm² soepel
 10 mm² stijf
40, 63 A : 16 mm² soepel
 25 mm² stijf

Conform de norm NBN EN 61009-1

 Type AC blokken, gelieve ons te contacteren

Differentieelblokken, type A  HI
voor automaten MBA, MCA, NBN, NCN, NDN, NRN, NSN

Omschrijving
Gevoeligheid
I∆n In / A

Breedte in z 
17,5 mm Verpakk.

Ref.
courbe C

Tweepolige differentieelblokken
2 B.P.

10 mA 25 A 2 1 BC225N

30 mA 25 A 2 1 BD225N

40 A 2 1 BD240N

63 A 2 1 BD263N

HI 30 mA 25 A 2 1 BH225N

40 A 2 1 BH240N

63 A 2 1 BH263N

100 mA 25 A 2 1 BE225N

63 A 2 1 BE263N

300 mA 25 A 2 1 BF225N

40 A 2 1 BF240N

63 A 2 1 BF263N

300 mA 63 A 2 1 BP263N

Driepolige differentieelblokken
3 B.P. (3 x 230 V)

30 mA 25 A 2 1 BDA325E

40 A 3 1 BDA340E

63 A 3 1 BDA363E

HI 30 mA 25 A 2 1 BDH325E

40 A 3 1 BDH340E

63 A 3 1 BDH363E

100 mA 25 A 2 1 BE325N

63 A 3 1 BE363N

300 mA 25 A 2 1 BF325N

40 A 3 1 BF340N

63 A 3 1 BF363N

300 mA 63 A 3 1 BP363N

Vierpolige differentieelblokken
4 B.P. (enkel 3 x 400 V + N
bij 30 mA en HI 30 mA)

30 mA 25 A 2 1 BD425N

40 A 3 1 BD440N

63 A 3 1 BD463N

HI 30 mA 25 A 2 1 BH425N

40 A 3 1 BH440N

63 A 3 1 BH463N

100 mA 25 A 2 1 BE425N

63 A 3 1 BE463N

300 mA 25 A 2 1 BF425N

40 A 3 1 BF440N

63 A 3 1 BF463N

300 mA 63 A 3 1 BP463N

1 A 63 A 3 1 BS463N

BD225N

BD463N

BD326N
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BTH280E

BDH480E

BTH380E

Omschrijving
Gevoeligheid
vast / instelbaar I∆n In / A Breedte in z 17,5 mm Ref.

Tweepolige differentieelblokken
2 B.P.

instelbaar
0,3 - 0,5 - 1 A
0 -  60 - 150 ms

125 6 BTH280E

Driepolige differentieelblokken
3 B.P.

instelbaar
0,3 - 0,5 - 1 A
0 -  60 - 150 ms

125 6 BTH380E

Vierpolige differentieelblokken
4 B.P.

vast
30 mA

125 6 BDH480E

vast
300 mA

125 6 BFH480E

instelbaar
0,3 - 0,5 - 1 A
0 -  60 - 150 ms

125 6 BTH480E

3

2

1

4

53

42

1

6

73

642

51

8

Differentieelblokken, type A  HI
voor automaten HMC, HMD, HMK, HMX

Differentieelblokken voor automaten HMC, HMD, HMK, HMX
  
Vast:
-   hoge gevoeligheid 30 mA 

onmiddellijk
-   gemiddelde gevoeligheid 300 mA 
  onmiddellijk
  
Instelbaar :
- gevoeligheid I∆n 0,3 - 0,5 - 1 A ...
- vertraging I∆t 0 -  60 -150 ms
 
Deze apparaten moeten aan de rechterzijde van de automaten worden gekoppeld 
om aldus twee-, drie- of vierpolige verliesstroomautomaten van 80 tot 125 A te 
vormen.

Instelbare blokken :
De instelling gebeurt via de wieltjes op de voorzijde. De instelwieltjes zijn beveiligd 
door een verzegelbare transparante afdekking.

Uitvoering type A  HI :
Als het elektrisch monofasig gevoed materiaal eventueel verliesstromen met        
constante componenten kan produceren, moet de beveiliging van personen  
gebeuren met differentieelblokken van het type A.

HI (hoge immuniteit) :
De producten met "verhoogde immuniteit" beperken de kans op ongewenst 
uitschakelen als ze apparaten beveiligen die storingen genereren (micro-informatica, 
elektronische voorschakelaars…).

De differentieelfout wordt weergegeven door de heractiveringsknop van het blok in 
de onderste stand (geel).
Testknop dient voor de controle van de differentieelwerking.

Kooien met losdraaicompensatie 
Deze differentieelblokken zijn uitgerust met kooien in schroefuitvoering met  
losdraaicompensatie, versterkingsring, klembekken voor hechting van de  
bedrading. Deze elementen dragen bij tot een efficiënte en duurzame aandraaiing.

Aansluitcapaciteit :
- 35 mm² soepele draad
- 50 mm² stijve draad.

Nominale spanning : - 15 + 10 %
tweepolig : 230 V AC
drie- en vierpolig: 230/400 V AC

Conform de norm EN 61009-1
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De hulpcontacten voor uitschakeling en signalisatie zijn gemeenschappelijk voor de 
uitrustbare meerpolige automaten van 0,5 tot 125 A en de aardlekschakelaars van 
25 tot 100 A.

De koppelling van deze toebehoren gebeurt links van de apparatuur zonder 
gereedschap of op producten die reeds op de rail bevestigd zijn. Er kunnen tot 4
hulpcontacten op één apparaat gekoppeld worden.

De uitschakelspoelen MZ201 tot MZ212 kunnen enkel met een hulpcontact CZ001 
op de aardlekschakelaars worden gemonteerd (zie pagina 4.11). 

Aansluitingen :
van 0,5 tot 4 mm² soepel
van 1 tot 6 mm² stijf

 Technische karakteristieken, pagina's 4.38 tot 4.39

Hulpcontacten en toebehoren 
voor smalautomaten en differentieelschakelaars

MZ204

MZ205

MZ212

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Hulpcontacten
1 NG + 1 NO
6 A - 230 V~

-   meldt positie "open" of "gesloten" van  
de automaat na een handeling of na een 
uitschakeling wegens defect

1/2 1 MZ201

Foutmeldingscontact
1 NG + 1 NO
6 A - 230 V~

-   meldt de uitschakeling van de automaat  
wegens defecten door : 
- overbelasting, 
- kortsluiting, 
- differentieelfout, 
-   uitschakeling hulpcontacten : 

MZ203, MZ204, MZ205, 
MZ206, MZ212

1/2 1 MZ202

Uitschakelspoel

Een hulpcontact CZ001
gebruiken voor koppeling op
de aardlekschakelaars

-   schakelt de automaat of differentieelschakelaar 
uit op afstand via emissiespoel

-   mechanische indicator op voorzijde van het  
product meldt uitschakeling door spoel

- stuurspanning :

- 230 V tot 415 V~
- 110 V tot 130 Vs

1 1 MZ203

- 24 V tot 48 V~
- 12 V tot 48 Vs

1 1 MZ204

Overspanningshulpcontact

Een hulpcontact CZ001
gebruiken voor koppeling op
de aardlekschakelaars.
Conform EN 50550

-   schakelt de automaat of de aardlekschakelaar 
uit als de spanning tussen fase en nulleider de 
drempel van 255 V overschrijdt

- mechanische indicator op voorzijde van het product 
  meldt uitschakeling door spoel
- stuurspanning : 230 V AC

1 1 MZ212

Minimumspanningspoel

Een hulpcontact CZ001
gebruiken voor koppeling op
de aardlekschakelaars

-   schakelt de automaat of differentieelschakelaar 
uit als de spanning tussen 35 en 70 % Un valt

-   mechanische indicator op voorzijde van het 
product meldt uitschakeling door spoel

- stuurspanning :

- 48 V DC 1 1 MZ205

- 230 V AC 1 1 MZ206

Kit verzegelbaar
vergrendeltoestel
voor hendel van automaten
en differentieelschakelaars,
zonder hangslot geleverd.
De kit bestaat uit :
- 1 mechanisme 1 z,
- 1 kram van 1,5 z.

-   laat toe de hendel te blokkeren in positie  
ON (open) of OFF (gesloten)

- geschikt voor 2 hangsloten met hengsel 
  max. ø 4,75 mm of 3 hangsloten met hengsel 
  max. ø 3 mm,
-   mogelijkheid om bescherming te  

verwijderen terwijl vergrendeltoestel bevestigd  
is (met hangslot)

  1 MZN175

B 1

B 2

U > 

MZ202

MZ201
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Hulpcontact voor afstandsbediening 
en automatische herinschakeling

De hulpcontacten voor
afstandsbediening dienen voor :
-  de bediening van het in- en uitschakelen op afstand van de contacten van het  

product dat eraan gekoppeld is (b.v. : automaat),
- de signalering van hun status,
- het uitschakelen van alle bedieningen lokaal of op afstand,
- de reset, lokaal of op afstand,
- de automatische herinschakeling in niet bewaakte lokalen.

Ze zijn bestemd voor koppeling aan automaten en differentieelschakelaars tot  
63 A. U monteert ze aan de linkerzijde van de producten, in de verticale stand op  
de DIN-rail.

Hulpcontacten MZ905 en MZ915 zijn geschikt voor montage op de volgende      
producten :
- tweepolige automaten tot 63 A, met of zonder differentieelblok,
- differentieelautomaat F+N,
- tweepolige aardlekschakelaar. 

Hulpcontacten MZ903 en MZ913 zijn geschikt voor montage op de volgende  
producten :
- drie- en vierpolige automaten tot 63 A, met of zonder differentieelblok.

MZ903 en MZ905 :
- werkingsverklikker,
- 2 ingebouwde hulpcontacten (5 A) die vier toestanden aanduiden :
  contact ON,
  contact OFF,
  signalisatie van de uitschakeling bij optreden van fout,
  vergrendeling/neutralisering van het hulpcontact.

- keuzeschakelaar met 3 standen :
  activeren van de aansturing van openen en sluiten,
  vergrendeling/neutralisering en terugstelling op nul van het hulpcontact,
  vergrendeling/neutralisering van het hulpcontact.
- laterale keuzeschakelaar met 2 standen :
  vertraging van 30 sec. voor herinschakeling,
  vertraging van 3 min. voor herinschakeling.
- 4 stuuringangen :
  openen,
  sluiten,
  vergrendeling/neutralisering van het hulpcontact,
  vergrendeling/neutralisering en terugstelling op nul van het hulpcontact.
- stuuringangen die werken in de impuls- of houdmodus.

MZ913 of MZ915
- keuzeschakelaar met 1 stand meer :
-  activeren van de aansturing van het openen en het sluiten plus van het automatisch 

herinschakelen (tijdvertraging van 3 min. vóór het herinschakelen).

De hulpcontacten CZ001, MZ201 tot MZ212 kunnen niet worden gemonteerd.

Voedingsspanning: 230 V
Frequentie : 50/60 Hz
Verbruik van het product :
- in werking : 7 VA
- bij aanspreken : max. 8 A gedurende 20 ms
Stuurspanning : 230 V
Verbruik aansturing : 1 mA
Aantal handelingen : 10000   

 Technische karakteristieken, pagina 4.40

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Ref.

Hulpcontact voor afstandsbediening voor driepolige of vierpolige apparaten 3 MZ903

voor enkelpolige of tweepolige apparaten 3 MZ905

Hulpcontact voor afstandsbediening 
en automatische herinschakeling

voor driepolige of vierpolige apparaten 3 MZ913 

voor enkelpolige of tweepolige apparaten 3 MZ915

MZ913
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Differentieelautomaten
 – 6 kA

Differentieelautomaten
Type A - 1 F + N

Curve C 
NBN EN 61009-1
6 kA
IEC 60947-2

Uitschakelcurve :
"C" magnetisch tussen 5 en 10 In
Curve "C" In van 6 tot 40 A

Hoge gevoeligheid :
I∆n 10 en 30 mA

Gebruik :
woningen en beroepslokalen.

Deze apparaten garanderen :
- de beveiliging van installaties tegen overbelasting en kortsluitingen,
- de bescherming van personen en dieren tegen rechtstreeks contact.

Identificatie van de kringen d.m.v. doorzichtige etikethouder.

"quicksnap" clip voor montage en demontage op de DIN-rail.

Verbindbaar met de hulpcontacten van het type MZXXX.

Aansluitingen :
- 10 mm² soepele draad
- 16 mm² stĳ ve draad
+ aansluitrails

            Conform de norm
            NBN EN 61009-1
            I∆n : 1500 A

ADA816E

Désignation I∆n In / A Breedte In z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Differentieelautomaten
tweepolig

Type A - 1 F + N

10 mA 16 A 2 1 ACA816E

30 mA 6 A 2 1 ADA806E

10 A 2 1 ADA810E

16 A 2 1 ADA816E

20 A 2 1 ADA820E

 25 A 2 1 ADA825E

 32 A 2 1 ADA832E

40 A 2 1 ADA840E
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Differentieelautomaten
Curve "C" 

Omschrijving I∆n In / A Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Differentieelautomaten
vierpolig 3 F + N
type A - 6 kA

30 mA 6 A 4 1 ADM456C

10 A 4 1 ADM460C

16 A 4 1 ADM466C

20 A 4 1 ADM470C

25 A 4 1 ADM475C

32 A 4 1 ADM482C

40 A 4 1 ADM490C

300 mA 6 A 4 1 AFM456C

10 A 4 1 AFM460C

16 A 4 1 AFM466C

20 A 4 1 AFM470C

25 A 4 1 AFM475C

32 A 4 1 AFM482C

40 A 4 1 AFM490C

Differentieelautomaten
Type A - 3 F + N :

Curve C  6000
Icn : 6000 A overeenkomstig EN 61009-1
Ics : 6000 A overeenkomstig EN 61009-1
Kalibers : 6 tot 40 A

Nominale spanning : 230/400 V AC

Gebruik :
beroepslokalen.

Ze garanderen :
- de beveiliging van installaties tegen overbelasting en kortsluiting,
- de beveiliging van personen en dieren tegen rechtstreeks contact.
"TEST"-knop tussen L2 et L3. De neuter is beveiligd.

Verbindbaar met de hulpcontacten van het type MZxxx, pagina's 4.16 en 4.17.

Aansluitcapaciteit :
- 16 mm² soepele draad
- 25 mm² stijve draad

ADM466C

AFM490C
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Differentieelautomaten
Curve "C" 

Omschrijving In / A Breedte in z 17,5 mm Emb. Ref.

Differentieelautomaten
vierpolig 3 F + N
type A - 10 kA

30 mA 6 A 4 1 ADX456C

10 A 4 1 ADX460C

16 A 4 1 ADX466C

20 A 4 1 ADX470C

25 A 4 1 ADX475C

32 A 4 1 ADX482C

40 A 4 1 ADX490C

300 mA 6 A 4 1 AFX456C

10 A 4 1 AFX460C

16 A 4 1 AFX466C

20 A 4 1 AFX470C

25 A 4 1 AFX475C

32 A 4 1 AFX482C

40 A 4 1 AFX490C

Differentieelautomaten
Type A - 3 F + N :

Curve C  10000
Icn : 10000 A overeenkomstig EN 61009-1
Ics : 10000 A overeenkomstig EN 61009-1
Calibers : van 6 tot 40 A

Nominale spanning : 230/400 V~

Gebruik : beroepslokalen

Ze garanderen :
- de beveiliging van installaties tegen overbelasting en kortsluiting,
- de beveiliging van personen en dieren tegen rechtstreeks contact.
"TEST"-knop tussen L2 et L3. De neuter is beveiligd. 

Verbindbaar met de hulpcontacten van het type MZxxx, pagina's 4.16 en 4.17.

Aansluitcapaciteit :
- 16 mm² soepele draad
- 25 mm² stijve draad

ADX466C

AFX490C
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Scheidingsschakelaars L38, L51, L58

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Scheidingsschakelaar
Enkelpolig

1 fase 1 1 LSN501

1 fase + verklikkerlicht 230 V~ 1 1 LSN531

1 neuter 1 1 LSN509

Tweepolig 2 fasen 2 1 LSN502

1 fasen + neuter 2 1 LSN512

Driepolig 3 fasen 3 1 LSN503

Vierpolig 3 fasen + neuter 4 1 LSN504

Koppelingskit om scheidingsschakelaars L38 te verbinden 12 LB026

Scheidingsschakelaars L38 :
voor buiszekeringen, type gG en aM, 10,3 x 38 mm
32 A - 690 V~ (50-60 Hz).

Beschermingsuitrusting van de kringen in de beroepslokalen tegen overbelasting 
en kortsluiting. De versies met verklikkerlicht zijn uitgerust met een verklikker 
230 V~ om de status weer te geven van de buiszekering.
Ze zijn geleverd zonder buiszekeringen.

Conform de normen :
EN/IEC 60269-2
EN/IEC 60947-3

 Technische karakteristieken, pagina 4.41

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref. L51 Ref. L58
L51 L58

Enkelpolige scheidingsschakelaar 1 fase 1 1/2 2 1 LR601 LR701

Tweepolige scheidingsschakelaar 2 fasen 3 4 1 LR602 LR702

Driepolige scheidingsschakelaar 3 fasen 4 1/2 6 1 LR603 LR703

Vierpolige scheidingsschakelaar 3 F + uitger. N 6 8 1 LR604 LR704

Scheidingsschakelaars L51, L58
voor buiszekeringen, type gG
L 51 : 14 x 51 mm : 50 A - 690 V~ - 50-60 Hz,
L 58 : 22 x 58 mm : 125 A - 690 V~ - 50-60 Hz.

Beschermingsuitrusting van de kringen in de beroepslokalen tegen overbelastingen  
en kortsluitingen. Ze beschikken over een openklapbaar onderdeel dat toelaat  
de meerpolige scheidingsschakelaars in open stand te vergrendelen.
Geleverd zonder zekeringen met open klemmen.

Aansluitingen : 
L51 : 25 mm² soepele draad, 35 mm² stĳve draad.
L58 : 35 mm² soepele draad, 50 mm² stĳve draad.

Conform de normen :
IEC 60947-3
IEC 60269-2

 Technische karakteristieken, pagina 4.41

LR703

LSN531

LSN512

LB026
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Aansluitrails met vorksysteem en toebehoren

Deze aansluitrails zijn bestemd voor het aansluiten van modulaire apparaten met 
een breedte van 1 z per pool, kunnen zowel worden gebruikt voor de aansluiting 
van aapparaten met schroeven, als apparaten quickconnect  . 

Deze aansluitrails bieden een volledige beveiliging tegen directe aanrakingen. 
Alle vorken zijn geïsoleerd, de zijdopjes beschermen de uiteinden, een 
beschermingsprofiel isoleert alle ongebruikte vorken.

Aansluitrails met vorksysteem :
lengte : 12 z, 18 z, 56 tot 58 z. In koper sectie : 10 mm², In 63 A; 16 mm², In 80 A.
Voor apparaten met schroefklemmen of quickconnect  klemmen.

KDN163A

KDN263B

KDN363B

KDN450E

Karakteristieken Sectie in mm2 Verpakk. Ref.

enkelpolig 10-16 10 KZN021

twee-, driepol. 10-16 10 KZN023

vierpolig 10-16 10 KZN024

Zijdopjes
voor aansluitrails met vorken - 1 ref = 1 stuk

KZN023

Karakteristieken Lengte in z 17,5 mm Emb. Ref.

isoleert het niet gebruikte deel 
van de aansluitrail

5 10 KZ059

Beschermingsprofiel

KZ059

Karakteristieken Sectie in mm2 In / A Lengte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Enkelpolig 
tussenafstand 1 z  geïsoleerd

10 63 A 12 50 KDN163A

16 80 A 57 20 KDN180B

Tweepolig, 
tussenafstand 2 z geïsoleerd

10 63 A 12 10 KDN263A

10 63 A 18 10 KDN263G

10 63 A 57 10 KDN263B

16 80 A 57 10 KDN280B

Driepolig, 
tussenafstand 3 z geïsoleerd

10 63 A 12 10 KDN363A

10 63 A 57 10 KDN363B

10 63 A 18 10  KDN363G

16 80 A 57 10 KDN380B

Vierpolig, 
tussenafstand 4 z geïsoleerd

10 63 A 12 10 KDN463A

10 63 A 57 10 KDN463B

16 80 A 57 10 KDN480B

Vierpolig verdeeld, 
tussenafstand 4 z geïsoleerd

L1,L2,L3,N, L1,N,L2,N ,L3,N 16 80 A 58 10 KDN450E

L1,N,L2,N,L3,N 16 80 A 54 10 KDN451E
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Aansluitrails met pinnen en toebehoren

Deze aansluitrails zijn bestemd voor het aansluiten van modulaire apparaten met 
een breedte van 1 z per pool uitgerust met schroefklemmen.

Deze aansluitrails bieden een volledige beveiliging tegen directe aanrakingen.
Alle pinnen zijn geïsoleerd, een laterale dop beschermt de uiteinden, 
een beschermingsprofiel isoleert alle ongebruikte pinnen.

Aansluitrails met pinnen :
Lengte : 12 z, 24 z en 57 z. In koper sectie : 10 mm2, In 63 A; 16 mm2, In 80 A.
Voor apparaten met schroefklemmen.

KB163A

KB263A

KB363A

KB463A

Karakteristieken Sectie in mm2 Verpakk. Ref.

tweepolig 10 1 KZ022

tweepolig
driepolig

16
10-16

1 KZ023A

vierpolig 10-16 1 KZ024

Zijdopjes voor aansluitrails met pinnen - 1 ref = set van 10 stuks

KZ022

Karakteristieken  Lengte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

isoleert het niet gebruikte
deel van de aansluitrail

5 10 KZ059

Beschermingsprofiel

KZ059

Karakteristieken Sectie in mm2 In / A Aantal polen Verpakk. Ref.

zwart 10 63 A 1 25 KC125

blauw 10 63 A 1 25 KC125N

zwart/blauw 10 63 A 2 25 KC225

zwart 10 63 A 3 25 KC325

3 zwart/1 blauw 10 63 A 4 25 KC425

Verticale overbrugging tussenafstand 125 mm

Karakteristieken Sectie in mm2 In / A Aantal polen Verpakk. Ref.

zwart 10 63 A 1 25 KC150

blauw 10 63 A 1 25 KC150N

zwart/blauw 10 63 A 2 25 KC250

zwart 10 63 A 3 25 KC350

3 zwart/1 blauw 10 63 A 4 25 KC450

Verticale overbrugging tussenafstand 150 mm

KC425

Karakteristieken Verpakk. Ref.

kabelingang bovenaan
klemcapaciteit : 1 x 25 mm² 10 KF81A

klemcapaciteit : 2 x 16 mm² 10 KF82A

zijdelingse kabelingang
klemcapaciteit : 1 x 35 mm² 10 KF83A

Aansluitklemmen met isolatiekap voor apparaten met klemmen

KF81A

Karakteristieken Sectie in mm2 In / A Lengte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Enkelpolig 
tussenafstand 1 z  geïsoleerd 

10 63 A 12 50 KB163A

16 80 A 57 20 KB180B

Tweepolig
tussenafstand 2 z  geïsoleerd

10 63 A 12 10 KB263A

10 63 A 24 10 KB263C

16 80 A 57 10 KB280B

Driepolig
tussenafstand 3 z  geïsoleerd

10 63 A 12 10 KB363A

10 63 A 24 10 KB363C

16 80 A 57 10 KB380B

Vierpolig
tussenafstand 4 z  geïsoleerd

10 63 A 12 10 KB463A

10 63 A 24 10 KB463C

16 80 A 57 10 KB480B
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Motorbeveiligers

Magnetothermische motorbeveiligers
Toestel om monofasige- of driefasige motoren te beschermen :
- tegen overbelasting, door thermische uitschakeling (instelbare drempel),
- tegen kortsluiting, door magnetische uitschakeling.

Het inschakelen gebeurt manueel. Het uitschakelen gebeurt manueel  
of automatisch via een geïntegreerd magnetothermisch toestel (bij defecten)  
of via een uitschakelaar op afstand.
Mogelijkheid om het product te verbinden met hulpcontacten :
- voor uitschakeling :
 emissiespoel 230 V (MZ523N),  
 minimumspanningsspoel 230 en 400 V (MZ528N en MZ529N),
- voor melding :
 hulpcontacten MZ520N en MZ522N, foutmelding MZ527N.

Aansluitingen :
- 6 mm² stijf, 4 mm² soepel, nominale spanning : 230/400 V gebruiksklasse : AC 3.

Uitschakelvermogen :

Ic (kA) 230 V~ 400 V~ 

0,16 tot 10 A 150 150

16 tot 25 A 50 50

32 A 40 40

Gelijkvormigheid :
IEC 947 - EN 60947.

 Technische karakteristieken, pagina 4.41

Motorbeveiligers

MM501N

Instelbereik
Genormaliseerde vermogens van 
driefasige nmotoren 50/60 Hz in klasse AC 3

Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

230 V (kW) 400 V (kW)

0,1 - 0,16 A - - 2 1/2 1 MM501N

0,16 - 0,25 A - 0,06 2 1/2 1 MM502N

0,24 - 0,4 A 0,06 0,09 2 1/2 1 MM503N

0,4 - 0,63 A 0,09 0,12 2 1/2 1 MM504N

0,63 - 1 A 0,12 0,25 2 1/2 1 MM505N

1 - 1,6 A 0,25 0,55 2 1/2 1 MM506N

1,6 - 2,5 A 0,37 0,75 2 1/2 1 MM507N

2,5 - 4 A 0,75 1,5 2 1/2 1 MM508N

4 - 6,3 A 1,1 2,2 2 1/2 1 MM509N

6,3 - 10 A 2,2 4 2 1/2 1 MM510N

10 - 16 A 4 7,5 2 1/2 1 MM511N

16 - 20 A 5,5 9 2 1/2 1 MM512N

20 - 25 A 5,5 12,5 2 1/2 1 MM513N

25 - 32 A 7,5 15 2 1/2 1  MM514N
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Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Hulpcontacten
de MZ520N wordt aan de
rechterzijde van de motorbeveiliger
gekoppeld, de MZ522N
wordt rechtstreeks met clips op
de voorkant van de motorbeveiliger
bevestigd

1 NG + 1 NO 3,5 A - 230 V~ 1/2 1 MZ520N

2 A - 400 V~

1 NO 1 A - 230 V~ 1/2 1 MZ522N

         400 V~

Foutmeldingscontact
te bevestigen aan de rechterzijde
van de motorbeveiliger

1 NO : kortsluiting 3,5 A - 230 V~ 1/2 1 MZ527N

2 A - 400 V~

1 NO : overbelasting, kortsluiting

Emissie-uitschakelaar
te bevestigen aan de linkerzijde
van de motorbeveiliger

230 V~ - 50 Hz 1 1 MZ523N

Uitschakelaar
minimumspanning
te bevestigen aan de linkerzijde
van de motorbeveiliger

230 V~ - 50 Hz 1 1 MZ528N

400 V~ - 50 Hz 1 1 MZ529N

Waterdichte behuizing
IP55, voor motorbeveiliger

b. 80 x h. 158 x d. 125,5 mm

met draaihendel aan buitenkant

motorbeveiliger kan worden
aangedreven zonder de
behuizing te openen

1 MZ521N

Noodknop op afstand
type "vuistslag" met
synchronisatie
beschermingsgraad : IP65

laten een noodstop op afstand
toe voor motorbeveiliger via een
uitschakelaar

1 MZ530N

Noodknop op afstand met
sleutel
met synchronisatie
te ontgrendelen met sleutel
beschermingsgraad : IP65

1 NG + 1 NO 230 / 400 V~ 1 MZ531N

Driepolige
doorvoerrails
compatibel met hulpcontacten

voor 2 motorbeveiligers 10 KD302M

voor 3 motorbeveiligers 10 KD303M

voor 4 motorbeveiligers 10 KD304M

Driepolige verbinding voor voeding van de doorvoerrails 10 KF30M

Beschermkapje isoleert de reservedelen van de doorvoerrails

1 set = 10 kapjes

KZ058

MZ520N

MZ527N

MZ528N

MZ521N

MZ530 MZ531

KD303M

KF30M KZ058
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Overspanningsbeveiligers - algemeenheden

De overspanningsbeveiligers beveiligen de elektrische en elektronische uitrustin-
gen tegen de tijdelijke overspanningen hoofdzakelijk afkomstig van atmosferische 
oorsprong maar eveneens veroorzaakt door de omschakeling van een transforma-
tor, een motor of door bruuske verandering van de belasting.
De overspanningen kunnen het beschadigen van elektrische uitrustingen en het 
vernietigen van elektronische componenten van apparaten veroorzaken.
De overspanningsbeveiligers zijn ten zeerste aanbevolen in zones en plaatsen die 
blootgesteld zijn aan de bliksem om gevoelige en kostbare apparaten zoals tele-
visies, wasmachines, hifi-installaties, microcomputers, alarmen enz… te beveiligen.

De keuze van overspanningsbeveiligers gebeurt op basis van 2 criteria :
-  de blootstelling van het gebouw ten opzichte van de risico‘s veroorzaakt door 

de bliksem,

- de gevoeligheid en de waarde van het te beveiligen materiaal.
Het gamma van overspanningsbeveiligers is bestemd voor :
1 - de algemene beveiliging :
de overspanningsbeveiligers met een groot of klein verwerkingsvermogen om de 
stroom maximaal naar de aarde af te leiden,
2 - de fijne beveiliging :
de overspanningsbeveiligers met een laag beveiligingsniveau (Up ≤ 1000 V), voor 
het aftappen van overspanning en het beveiligen van zeer gevoelige apparaten.
De overspanningsbeveiligers mogen worden gebruikt in alle nulleiderssystemen 
maar meer bepaald in TT- en TN-S-netten.
Alle overspanningsbeveiligers zijn conform de norm EN 61643-11. 

 Technische karakteristieken :

Keuzegids van de overspanningsbeveiligers type 2

Omgeving fase + N 3 fasen + N
verwerkings-
vermogen

Landelijk
zeer groot
I max. 65 kA,
golf 8/20 s

elektro-         
mechanische
apparaten,
bedienings-
en verbrekings-
organen,
motoren,
elektrische
huishoud-
toestellen
enz.

Stedelijk
groot
I max. 40 kA,
golf 8/20 s

Landelijk

Stedelijk matig
I max. 15 kA,
golf 8/20 sStedelijk

of landelijk

Geografische zone met
blikseminslag

Voor de algemene beveiliging en de beveiliging van gevoelig materiaal :

weinig blootgestelde zone

matig blootgestelde zone

sterk blootgestelde zone

De gegevens in deze tabel zijn
gebaseerd op het feit dat de
verdeelnetten in een stedelijke
omgeving meestal ondergronds
zijn, terwijl ze in een landelijke
omgeving meestal bovengronds
zijn. Bovendien zijn de gebouwen
in een landelijke omgeving meer
blootgesteld dan in een stedelijke
omgeving.

* overspanningsbeveiligers uitgerust 
met patroon voorzien van indicator voor 
beveiligingsreserve en een contact voor 
afstandssignalisatie

Voor de fijne beveiliging van zeer gevoelig materiaal :

microcomputer,
alarmcentrale, medische
apparatuur, televisietoestel,
hifi-keten, enz… van
klasse I en klasse II

SPB265R * SPB465R *

SPB240R *
SPB240D

SPB440R *
SPB440D

SPB415R *
SPB415D

SPB113

SPB215R *
SPB215D

SPB408D : 3 F + N

SPB208D : F + N
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Keuzegids overspanningsbeveiligers

Blootstellingszones

 weinig
 blootgesteld

 matig
 blootgesteld

 sterk
 blootgesteld

Gevoeligheid van 
het te beveiligen
materiaal

te beveiligen materiaal

weinig
gevoelig
materiaal

-  elektrotechnisch materiaal,
-  bedienings- en verbrekingsorgaan, elektrische 

apparatuur, motor, transformator, generator…

gevoelig
materiaal 

- wasmachine,
- diepvriezer,
- oven,
- droogkast,

- microgolfoven,
- vaatwasmachine,
- koelkast,
- radio

zeer gevoelig
materiaal 

materiaal van klasse I en klasse II &

- microcomputer,
- elektr. thermost.
- alarmcentrale,
- elektronische kassa,
- domotica-centrale,
- informatica,
- printer,
- kopieertoestel,
- medisch instrument,
- laboratoriumapparatuur
-  zonnepanelen 

en omvormers

- Hi-fi,
- videorecorder,
- wekker,
- televisie,
- laserdiscspeler,
-  modulaire Hagerproducten : 

programmator, voor-
rangsschakelaar, 
energieteller,  
telefoonschakelmodule

Te beveiligen materiaal

1ste fase : is een overspanningsbeveiliger noodzakelijk ?

zone

stedelijke of
landelijke omgeving

Stedelijk Landelijk Stedelijk Landelijk Stedelijk Landelijk bliksemafleider
of hoog gelegen
structuur

waarden in duizenden euro‘s
van het te beveiligen materiaal

1,25 12,50 1,25 12,50 1,25 12,50 1,25 12,50

gevoelig-
heid v/h
materiaal

minder gevoelig materiaal

gevoelig materiaal
zeer gevoelig materiaal

sterk aangeradenaangeradenvan gering nut

De keuze van het beveiligingstype hangt af van :
-  de geografische zone waar de installatie zich bevindt (landelijke of stedelijke omgeving, dichtheid van blikseminslag - aantal blikseminslagen op het aardoppervlak 

per km² en per jaar - bovengronds of ondergronds netwerk),
-  de gevoeligheid van het te beveiligen materiaal. De waarde en de kosten tengevolge van de niet-beschikbaarheid van de apparaten moet goed worden geëvalueerd.

2de fase: keuze van de algemene hoofdoverspanningsbeveiligers

zone

stedelijke of
landelijke omgeving

Stedelijk Landelijk Stedelijk Landelijk Stedelijk Landelijk bliksemafleider
of hoog gelegen
structuur

driefasig net (3 F + N)
TT of TN-S

    SPB415R*
    SPB415D

          SPB440R*
          SPB440D

SPB465R*

monofasig net (F + N)
TT of TN-S

    SPB215R*
    SPB215D    

          SPB240R*
          SPB240D

SPB265R*

In IT- of TN-C-net, enkelpolige overspanningsbeveiligers SPB113 gebruiken
(*) overspanningsbeveiligers voorzien van patroon met indicator voor beveiligingsreserve en een contact voor afstandssignalisatie

3de fase : keuze van de fijne beveiligingen, ter aanvulling van de algemene
hoofd-overspanningsbeveiligers, gekoppeld aan het zeer gevoelig elektronisch 
materiaal.

net (TT of TN-S)

driefasig (3 F + N) SPB408D

monofasig (F + N) SPB208D
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Overspanningsbeveiligers type 2 
voor algemene beveiliging

Afneembare overspanningsbeveiligers met heel groot, groot en gemiddeld 
verwerkingsvermogen (65kA, 40 kA en 15 kA).

De afneembare overspanningsbeveiligers zorgen voor :         
- de algemene beveiliging van de elektrische apparatuur,
- de beveiliging in gemeenschappelijke en differentiële modus in woningen en  
 professionele ruimten.

Gemeenschappeljke kenmerken :
de overspanningsbeveiligers bestaan uit een sokkel en patronen.
Ze zijn beschikbaar in twee versies :
- overspanningsbeveiligers bestaande uit een sokkel en afneembare patronen,  
 met indicatie "einde levensduur",
- overspanningsbeveiligers bestaande uit een sokkel met ingebouwd hulpcontact  
 voor signalisatie op afstand en afneembare patronen met indicatie van  
 beveiligingsreserve.

Aansluitingen :
soepel : 1,5 mm² - 25 mm²                                                                                                                                              
stijf : 1,5 mm² - 35 mm²

Beschermingsgraad : IP20 

Conform de norm EN 61643-11

 Vervangpatronen, pagina  4.30

 Technische karakteristieken :

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Afneembare 
overspanningsbeveiligers
Imax. 65 kA               
golf 8/20 µs                  
In : 20 kA 
Up : ≤ 1,35 kV
Uc : 320 V v

1 F + N 
met indicator beveiligingsreserve 
en signalisatie op afstand

2 1   SPB265R

3 F + N
met indicator beveiligingsreserve 
en signalisatie op afstand

4 1  SPB465R

Afneembare 
overspanningsbeveiligers
Imax. 40 kA               
golf 8/20 µs                  
In : 20 kA 
Up : ≤ 1,45 kV
Uc : 275 V v

* Up : ≤ 2,2 kV
   Uc : 440 Vv

1 F + N 
met indicator beveiligingsreserve 
en signalisatie op afstand

2 1  SPB240R

3 F + N
met indicator beveiligingsreserve 
en signalisatie op afstand

4 1  SPB440R

1 F (IT-net) *
met indicator beveiligingsreserve 

1 1  SPB113

1 F + N
met indicator beveiligingsreserve 

2 1  SPB240D

3 F + N
met indicator beveiligingsreserve 

4 1  SPB440D

Afneembare 
overspanningsbeveiligers
Imax. 15 kA               
golf 8/20 µs                  
In : 5 kA 
Up : ≤ 1,0 kV
Uc : 275 V v

1 F + N 
met indicator beveiligingsreserve 
en signalisatie op afstand

2 1  SPB215R

3 F + N
met indicator beveiligingsreserve 
en signalisatie op afstand

4 1  SPB415R

1 F + N
met indicator beveiligingsreserve 

2 1  SPB215D

3 F + N
met indicator beveiligingsreserve

4 1  SPB415D

SPB265R

SPB113

SPB215R

SPB440D
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Overspanningsbeveiligers type 2
voor fijne beveiliging

Voor de beveiliging van zeer gevoelig materiaal van klasse I en klasse II.

Ze vervolledigen de algemene beveiliging en beveiligen één of meerdere apparaten.
De coördinatie is optimaal met een hoofdoverspanningsbeveiliger.
Beveiliging gegarandeerd in gemeenschappelijke en differentiële modus.

Verwerkingsvermogen : I max. 8 kA (golf 8/20).

Visualisering van de goede werking door groene verklikker op voorzijde.  
In geval van fout : rode indicator.
Parallelschakeling met de te beveiligen apparatuur.
Ze zijn geschikt voor de nulleiderstelsels TT/TN-S.

Aansluitingen :
soepel : 1,5 mm² - 25 mm² 
stijf : 1,5 mm² - 35 mm²

Beschermingsgraad : IP20

Conform de norm EN 61643-1

 Vervangpatronen, pagina  4.30

 Technische karakteristieken :

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Overspanningsbeveiligers 
voor fijne beveiliging 
Imax. 8 kA                 
golf 8/20 ms                  
In : 2 kA 
Up : ≤ 0,9 kV      
Uc : 275 V v

1 F + N
met indicator beveiligingsreserve

2 1  SPB208D

3 F + N
met indicator beveiligingsreserve

4 1  SPB408D

SPB208D

SPB408D
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Vervangpatronen 
voor afneembare overspanningsbeveiligers

Afneembare vervangpatronen

Met het afneembare patroon is een eenvoudige vervanging mogelijk, zonder 
stroomonderbreking.

De patronen zijn verkrijgbaar voor alle verwerkingsvermogens (65 kA, 40 kA,  
15 kA, 8 kA) en met indicator voor beveiligingsreserve.

De sokkels en patronen zijn voorzien van een beveiliging tegen omwisseling van 
patronen, zodat het niet mogelijk is om een fasepatroon te monteren op de plaats 
van een nulleiderpatroon en omgekeerd.

 Technische karakteristieken :

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Afneembare vervangpatronen

Nota : bij de vervanging van een patroon 
moet u altijd dezelfde referentie als die 
van de vorige patroon kiezen

Fase voor : SPB265R, SPB465R 1  SPB065R

SPB113 1  SPB013

SPB240R, SPB440R 1  SPB040D

SPB240D, SPB440D 1  SPB040D

SPB215R, SPB415R 1  SPB015D

SPB215D, SPB415D 1  SPB015D

SPB208D, SPB408D 1  SPB008D

Neuter voor : SPB265R, SPB465R 1  SPB065N

SPB240R, SPB440R 1  SPB040N

SPB240D, SPB440D

SPB215R, SPB415R

SPB215D, SPB415D

SPB208D, SPB408D                                      

SPB065R

SPB040N
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Gecombineerde overspanningsbeveiligers, type 1 + 2 
voor algemene beveiliging

Afneembare overspanningsbeveiligers met heel groot verwerkingsvermogen 
(75kA en 100 kA).

Ze zijn van het type 1 voor verschillende netstelsels (TNC, TNS en TT), en zijn 
voorzien van een spanningsbegrenzing tot 1,5 kV. De beveiligers bestaan uit een 
sokkel en vervangpatronen die op hun beurt voorzien zijn van een indicator voor 
de beveiligingsreserve en een signalisatiecontact.

Aansluitingen :
soepel : 2,5 mm² - 35 mm²
stijf : 2,5 mm² - 35 mm²

Beschermingsgraad : IP20

Conform de norm EN 61643-11

 Technische karakteristieken :

SPA800

SPA801

SPA081

SPA001N

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Overspanningsbeveiligers van het 
type 1 + 2 met signalisatiecontact

Imax. 75 kA                          
golf 10/350 µs                      
In : 25 kA 
Up : ≤ 1,5 kV      
Uc : 350 V v

3 P; TNC 
met indicator beveiligingsreserve en 
signalisatie op afstand

6 1  SPA800

Imax. 100 kA                      
golf 10/350 µs                        
In : 25 kA 
Up : ≤ 1,5 kV        
Uc : 350 V v

4 P; TNS/TT 
met indicator beveiligingsreserve en 
signalisatie op afstand

8 1  SPA801

Vervangpatronen met indicator  
beveiligingsreserve

L-N/PEN; Uc 350 V v; Iimp 25kA; 
In 25kA; Up 1,5kV voor SPA8xx

1  SPA081

N-PE; Uc 350 V v; Iimp 100kA; 
In 100kA; Up 1,5kV voor SPA801

1  SPA001N
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Smalautomaten

MWS / MWN MBA / MCA NCN HMC / HMD NRN / NSN HMK HMX

aangewezen spanning (50 Hz) 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V
aangewezen stroom (In) 2 tot 40 A 0,5 tot 63 A 0,5 tot 63 A 80 tot 125A 6 tot 63 A 80 tot 125 A 10 tot 63 A
uitschakelcurven tot 30 °C
B : 3 tot 5 In
C : 5 tot 10 In
D : 10 tot 20 In

C B, C B, C C, D C C C

scheidingsvermogen
volgens NBN EN 60898-1

3 kA 6 kA 10 kA 15 kA - - -

scheidingsvermogen
volgens IEC 60947-2

- 10 kA 15 kA 15 kA 25 kA 6 tot 20 A
20 kA 25 tot 40 A
15 kA 50, 63 A

30 kA 50 kA

kortsluitvermogen op 1 fase
IT 400 V (EN 60947-2)

3 kA 3 kA 3 kA 4,5 kA 3 kA 4,5 kA 4,5 kA

isolatiespanning (Ui) 500 V
diëlektrische spanning 2500 V
elektrische levensduur 0,5 tot 32 A      20000 cycli

40 tot 63 A       10000 cycli

goedkeuring Cebec
NBN EN 60898-1

2 tot 40 A 0,5 tot 63 A 0,5 tot 63 A 80 tot 125 A - - -

Keuze van de smalautomaten LS
De keuze moet gebeuren afhankelijk van :
- de huishoudelijke of industriële normen EN 60898-1 of IEC 60947-2
- de voedingsspanning
-  de waarde van Icc op de plaats waar de automaat wordt  

geïnstalleerd
-  het ontvangertype dat de uitschakelcurve (B, C, D) en het  

aantal polen bepaalt.

De keuze van het kaliber van de automaat gebeurt afhankelijk van :
- de stroomsterkte van de te beveiligen kringen

- de aard en de doorsnede van de kabels
-  de omgevingstemperatuur met eventuele declassering 

Kalibreringstemperatuur : 30 °C.

Type van de uitschakelcurve :
-  curve B : tussen 3 en 5 In voor de beveiliging van generatoren  

en grote kabellengten in TN- & IT-net
-  curve C : tussen 5 en 10 In voor de beveiliging van de kringen 

(algemene toepassingen)
-  curve D : tussen 10 en 20 In voor de beveiliging van kringen  

met groot aanspreekvermogen

Elektrische karakteristieken

kaliber (A) 0,5 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

gamma : 
MWS, MWN, MBA, MCA, NBN, 
NCN, NDN, NRN, NSN, HMC, 
HMD, HMK, HMX

1,3 1,5 1,7 2,1 2,4 2,5 2 2,2 3,3 3,1 4,5 5,5 6,5 7 5 5,5 8

Gedissipeerd vermogen (W)
aangeduide waarden per pool met nominale last

Keuze van automaten in gelijkstroom
het gebruik van modulaire automaten in gelijkstroom is mogelijk
indien er rekening gehouden wordt met volgende parameters :
regelingswaarden :
- thermische waarden zijn onveranderd : 1,13 In tot 1,45 In
-  magnetische waarden zijn veranderd volgens hieronder  

vermelde tabel :

curven B C

uitschakeling. ~
50 Hz

s ~
50 Hz

s

Irm1 3 In 4,5 In 5 In 5 In
Irm2 5 In 7,5 In 10 In 15 In

Tabel 1 scheidingsvermogen (kA) 
L/R = 15 ms

gamma stroom aantal 
polen
in serie

≤ 60 V 125 V 250 V

MBA, 
MCA

0,5 tot 63 A 1 15 - -
2 20 15 -
3 25 20 -
4 35 25 15

NCN 0,5 tot 63 A 1 15 - -
2 20 15 -
3 25 20 -
4 35 25 15

NRN, 
NSN

0,5 tot 20 A 1 25 - -
2 35 25 -
3 40 35 -
4 45 40 25

25 tot 40 A 1 15 - -
2 20 15 -
3 25 20 -
4 35 25 15

50 tot 63 A 1 20 - -
2 25 20 -
3 30 30 -
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Smalautomaten

kortsluiting in lokaal voor industrieel gebruik (bevoegd personeel)Bepaling van het onderbrekingsvermogen :

Huishoudelijke en industriële normen
De Belgische normen afgeleid van de Europese normen zijn van  
toepassing in alle landen van de Europese Gemeenschap.
Deze coherentie tussen de normen houdt rekening met de technolo-
gische evoluties van de gebruiksvoorwaarden van de apparaten
evenals met de gebruiksvereisten, met het oog op een betere
beveiliging van de elektrische installaties.

Het zijn die normen (NBN in België) welke de prestaties van de  
automaten bepalen afhankelijk van de omgeving van de installatie 
(lokaal voor industrieel gebruik of lokaal voor huishoudelijk gebruik 
en de bevoegdheid van het technische personeel).

industrieel gebruik : 
norm IEC 60947-2

lcc niet-omkaderd

huishoudelijk gebruik :
norm NBN EN 60898-1

lcc omkaderd

van de frequentie :
-  de thermische waarden blijven onveranderd
-  de magnetische waarden moeten aangepast worden in functie 

van correctiefactor K

van het aantal naast elkaar geplaatste automaten

Correctie van de nominale stroom van de automaat in bedrijf

Elke correctie is alleen toe te passen bij nominale last van
de automaten (Un, In) rekening houdend met volgende parameters

op kortsluiting

kortsluiting in lokaal voor huishoudelijke gebruik

foutopsporing

op kortsluitingkortsluiting

In (A) 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

0,5 0,5 0,47 0,45 0,4 0,38 - -
1 1 0,95 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
2 2 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
3 3 2,8 2,5 2,4 2,3 2,1 1,9
4 4 3,7 3,5 3,3 3 2,8 2,5
6 6 5,6 5,3 5- 4,6 4,2 3,8
10 10 9,4 8,8 8 7,5 7 6,4
16 16 15 14 13 12 11 10
20 20 18,5 17,5 16,5 15 14 13
25 25 23,5 22 20,5 19 17,5 16
32 32 30 28 26 24 22 20
40 40 37,5 35 33 30 28 25
50 50 47 44 41 38 35 32
63 63 59 55 51 48 44 40
90 90 76 72 68 64 60 55
100 100 96 90 85 90 75 70

aantal apparaten "n" correctie K

n = 2 1
3 ≤ n < 4 0,95
4 ≤ n < 6 0,9
6 ≤ n 0,85

F (Hz) 16 2/3  tot 60 Hz 100 Hz 200 Hz 400 Hz
correctie K 1 1,1 1,2 1,5

van de temperatuur

activiteitstypes
huishoudelijk of
industrieel

verschillende 
belastingen van 
de automaat

verschillende 
vereiste 
prestaties

verschillende 
testen

verschillende onder-
brekingsvermogens 
en normen

enz...
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automaten : NDN, HMD, NSNautomaten :  MWS, MWN, MCA, NCN, 
HMC, NRN, AD

automaten : MBA, NBN

Curve ''B'' (EN 60898-1) Curve ''C'' (EN 60898-1)             Curve ''D''
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125 A
100 A
  80 A

Icc in (kA) ➞Icc in (kA) ➞

automaten : HMC

Stroombegrenzingscurve van kortsluiting bij 400 V

automaten : NDN

Icc in (kA) ➞ Icc in (kA) ➞ 

Thermische weerstandscurve bij 400 V

automaten : NM

Stroombegrenzingscurve van kortsluiting bij 400 V

automaten : MBA, MCA, NCN, NRN,
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Aardlekschakelaars

Technische karakteristieken van het gamma

nominale stroomsterkte in A 2 x 16 A 2 x 25 A
2 x 63 A
2 x 80 A

2 x 40 A 4 x 25 A 4 x 40 A 4 x 63 A 4 x 80 A
4 x 100 A

aantal modules breedte 17,5 mm 2 2 2 4 4 4 4
gevoeligheid I∆n in mA 10 30 30 30 30 30 30 (80 A)

100 (25, 63 A) 100 100 100 100
300 300 300 300 300 300

500 500 300 300 
300 

aansluiting soepele draad max. 16 mm² 35 mm²
                  stijve draad max. 25 mm² 50 mm²
werkingstemperatuur -25 tot +40°C
opslagtemperatuur -25 tot +70°C
homologatie NBN EN 61008 -1

de aardlekschakelaars zijn Cebec gekeurd,
met het rooster op een afstand van 35 mm

scheidings- en werkingsvermogen
Im (EN 61008)

1500 A
Conform de weerstand aan temperatuurspanning 3000 A 22,5 kA2s

Coördinatie (koppeling diff. schak./ stroomopwaartse beveiliging)
Om de risico’s van beschadiging van de aardlekschakelaar tegen te gaan door kortsluitingen die zich mogelijk stroomafwaarts ervan kunnen
voordoen, koppelt men er stroomopwaarts inrichtingen aan ter beveiliging tegen de korsluitingen.

Onderstaande tabel toont aan :
- de bestendigheid tegen kortsluitingen van de aardlekschakelaar alleen
- de grootte van de stroomopwaartse beveiligingsinrichtingen die een goede coördinatie verzekeren met de aardlekschakelaars
- de bestendigheid tegen kortsluitingen van de DS-koppeling met zekeringen of vermogenschakelaar.

Elektrische aansluiting

twee- en driepolig gebruik van de vierpolige aardlekschakelaar

Plaatsing

opgepast : mag enkel geplaatst worden door een bevoegd persoon

aardlekschakelaar

aansluitautomaat
volgens de norm NBN 61 142

stroomafwaartse apparaten stroomopwaartse beveiligingsinrichting
zekeringen automaten

aardlekschake-
laars met
klemmen op
een rechte lijn

bestendigheid
tegen kortslui-
ting van de DS
alleen (A)

10,3 x 38 14 x 51 22 x 58 22 x 58 6 kA 6 kA 10 kA 10 kA 15 kA

25 A 40 A 63 A 100 A 6 tot 63 A 0,5 tot 
63 A

6 tot 63 A 0,5 tot 63 A 80/125 A

gG gG gG gG B C B C C
DS tweepolig netwerkspanning 230 V (waarden in kA)
2 x 16 A 1500 50 50 10 6 10 10 10 10 10
2 x 25 A 1500 50 50 10 6 10 10 10 10 10
2 x 40 A 1500 - 50 10 6 10 10 10 10 10
2 x 63 A 1500 - - 10 6 10 10 10 10 10
2 x 80 A 1500 - - - 6 - - - - 10
ID tétrap. netwerkspanning 400 V (waarden in kA)
4 x 25 A 1500 50 50 10 6 10 10 10 10 10
4 x 40 A 1500 - 50 10 6 10 10 10 10 10
4 x 63 A 1500 - - 10 6 10 10 10 10 10
4 x 80 A 1500 - - - 6 - - - - 10
4 x 100 A 1500 - - - 6 - - - - 10

Coördinatie aardlekschakelaar/beveiliging stroomopwaarts

DS : differentieelschakelaar
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Rol van de differentieelinrichtingen
De residuele stroomdifferentieelinrichtingen (RD) werden speciaal 
ontworpen om een aanvullende beveiliging te bieden aan mensen  
en goederen tegen directe en indirecte contacten.
Ze zijn bestemd om een foutstroom te ontdekken op de aarding die 
zich stroomafwaarts van hun installatiepunt voordoet. Het risico op 
een verhoging en handhaving van de massa met een gevaarlijke  
spanning moet uitgesloten worden door automatische onderbreking 
van de voeding binnen een tijdspanne die de veiligheid van de  
mensen garandeert.

Principe van de differentieelbeveiliging
Een differentieelinrichting omvat een magneetkring in de vorm van 
een torus waarop de vermogensgeleiders zijn opgewonden.
Een secundaire wikkeling voedt een relais.
Wanneer een fout optreedt in de kring stroomafwaarts van RD- 
inrichting, wordt het vectoriële evenwicht gebroken en wordt de 
secundaire wikkeling doorkruist door een I�n, stroom die in verhou-
ding is tot de foutstroom, die de werking van de relais zal verzekeren.

De RD-functie kan :
- in een vermogenschakelaar zitten en heet differentieelautomaat
- in een schakelaar zitten en heet aardlekschakelaar
-  aan de basis liggen van de opening van een andere  

onderbrekingsinrichting in het geval van een differentieelrelais.

Gevoeligheid en klasse
De residuele differentieelinrichtingen worden gekenmerkt door hun 
nominale differentieelstroom I�n en door hun klasse die de totale 
onderbrekingstijd bepaalt volgens de veiligheidscurve en in functie 
van de waarde van de differentieelstroom.

Bij de bouw bevindt de werkingsdrempel I�f van een RD-inrichting 
zich tussen 50 en 100% van I�n

Antitransitorische inrichting : 
Hoewel ze ongevaarlijk is voor de gebruiker, stelt tijdelijke zwerf-
stroom de differentieelinrichtingen in werking.
Deze storingen zijn van velerlei oorsprong :
- atmosferische ontlading
-  verliescapaciteit van opwarmende geleiders ingebed in de vloersteen
- condensatoren voor storingsvrij maken op microcomputers enz.
De antitransitorische inrichtingen verminderen het risico op  
ongewenst uitschakelen.

Stroom met gelijkcomponent :   type A 
Het elektrisch toestel dat gelijkrichter-inrichtingen bevat, zoals  
dioden, triacs enz. genereert, in geval van een isolatiefout,  
zwerfstromen (gelijkstroomcomponent) die niet volledig gedetecteerd 
worden door de klassieke differentieelinrichtingen (type AC).
De aardlekschakelaars met gelijkstroomcomponent (het zogenaamde 
type A) laten toe om deze foutstroom te detecteren.
Ze zijn beveiligd tegen ontijdig in werking treden zoals die van het 
type AC.

Stroom met wisselstroom component :  type AC
De afschakeling is verzekerd door residuele alternatieve sinusoïde
differentieelstromen (op aanvraag).

Selectiviteit
Deze techniek laat toe om zich te beveiligen tegen uitschakeling van 
de spanning, ten gevolge van een isolatiefout, in de ganse installatie 
die uitgerust is met een differentieelinrichting vooraan om de  
continuïteit van de werking te verzekeren

Men onderscheidt :
1. de horizontale selectiviteit
Om de horizontale selectiviteit van een installatie te verzekeren  
moeten drie principes toegepast worden :
- schrappen van de differentieelfunctie op het aankomstapparaat
-  elk vertrek is beveiligd door een RD-inrichting met een gevoeligheid 

die is aangepast aan het berekend risico
-  het installatiedeel dat tussen de aankomstvermogenschakelaar en 

de klemmen stroomafwaarts van de differentieelinrichtingen vervat 
zit, moet in klasse II (&) uitgevoerd worden

2. de verticale selectiviteit
Om de totale verticale selectiviteit tussen twee differentieelinrichtin-
gen te verzekeren, moeten twee voorwaarden vervuld zijn :
-  de eigenschap van niet-werking tijd / stroom van de inrichting  

die stroomopwaarts geplaatst is, moet zich boven de eigenschap 
bevinden van werking tijd / stroom van de inrichting die  
stroomafwaarts geplaatst is

➡  De stroomopwaartse RD-inrichting is van het selectieve of uitgestel-
de type met inachtneming van de hierboven vermelde voorwaarden.

-  de verhouding tussen de waarden van de differentieelstroom van 
de inrichtingen :

➡  de toegewezen werkingsverliesstroom (I∆n) van de  
stroomopwaarts geplaatste inrichting moet groter zijn dan deze 
van de stroomafwaarts geplaatste inrichting.

I1  : "aankomst" -stroom aan de ontvanger
I2  : "uitgangs" -stroom vanaf de ontvanger
Id  : foutstroom
Ic  : lichaamsstroom indien contact met aardingsfout
RB : aardingsaansluiting van de nulleider
RA : aardingsaansluiting van de massa
in geval van fout : I1 = I2 + Id
I1 > I2 brengt onevenwicht in torus, magneetinductie in de
sondespoel, activering van de uitschakelrelais ➡ treedt in werking

Gestandaardiseerde waarden van de werkingstijd en
van de niet-aanspreektijd (s).

differentieel
wikkeling

uitschakelrelais 

Id I2

Id

I1

Ic

RB RA

Principe

karakteristieken van 
de differentieeldispo-
sitieven

Gestandaardiseerde waarden van de
werkingstijd en van de niet-aanspreektijd
voor een residuele stroom (I∆) gelijk aan :

type In A I∆n A I∆n 2I∆n 5I∆n 500 A
alge-
meen

om het even
welke 
waarde

0,3 0,15 0,04 0,04 maximum
werkingstijd

S ≥25 >0,030 0,5 0,2 0,15 0,15 maximum
werkingstijd

0,13 0,06 0,05 0,04 minimum niet
aanspreektijd

Speciale gebruikscondities
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2. Hulpcontacten voor uitschakeling
Met deze hulpcontacten kunnen de beveiligingstoestellen waaraan ze
gekoppeld zijn op afstand worden uitgeschakeld. Deze hulpcontacten
worden ook uitschakelaars genoemd.
Uitschakelaars met emissiespoel 
Deze uitschakelaars veroorzaken de uitschakeling van de differen-
tieelschakelaar bij het optreden van een bepaalde klemspanning bij 
het hulpcontact. 
Er zijn twee referenties :
- MZ203 : voor de LSA-kringen (Laagspanning A)
- MZ204 : voor de ZLS-kringen (Zeer lage spanning)

De uitschakelaars met emissiespoel zijn voorzien van een zelfonder-
brekingscontact waarmee de voeding van de spoel van het hulpcon-
tact na uitschakeling van het gekoppelde toestel kan worden
onderbroken. Daardoor kan de emissiespoel worden bediend met
behulp van een drukknop (impuls) ofwel met een houdcontact
(noodstop).

Minimumspanningsuitschakelaar 
Deze uitschakelaars veroorzaken de uitschakeling van het gekoppel-
de toestel bij onderbreking van de voeding aan de klemmen van het 
hulpcontact. 
Er zijn twee referenties :
 - MZ205 : voor de hulpstroomkringen met ZLS-gelijkstroom
 - MZ206 : voor de hulpstroomkringen met LS-wisselstroom

Opmerking :
Om de differentieelschakelaar of de automaat te heractiveren is aan 
de klemmen van de spoel een minimumspanning nodig van 0,85 Un.

Het overspanningshulpcontact MZ212 
Het overspanningshulpcontact zorgt ervoor dat de stroomkring op 
afstand wordt geopend door uitschakeling van de beveiligingsinrich-
ting of voorkomt de instelling bij overspanning op het netwerk.
Deze permanente overspanning kan te wijten zijn aan:
-  de aanwezigheid van harmonischen in het netwerk (overspanning) 

die wordt in stand gehouden door de lokale energieleverancier
-  onvoorzien nulleiderverlies op middenspannings-/laagspanningsom-

vormer
-  een foute aansluiting : stroomvoorziening tussen fasen (400 V) in 

plaats van F en N (230 V).
Een MZ212 per fase voorzien.

Algemeen
De hulpcontacten voor signalering (MZ201/MZ202) en de hulpcon-
tacten voor uitschakeling (MZ203 tot MZ206) zijn gemeenschappelijk 
voor alle aangeboden beveiligingstoestellen (automaten/differentieel-
schakelaars). Ze worden met behulp van clips op de linkerzijde van 
de toestellen bevestigd. Het hulpcontact CZ001 is speciaal bestemd 
voor de differentieelschakelaars en is verplicht voor de montage van 
uitschakelhulpcontacten.

1. Hulpcontacten voor signalisatie
Hulpcontact MZ201
Hiermee kan de toestand van de contacten van het gekoppelde 
toestel op afstand worden gesignaleerd ("open" stand of "gesloten" 
stand). Het heractiveren van het hulpcontact gebeurt automatisch 
door herinschakelen van de automaat of de differentieelschakelaar.

Foutmeldingscontact MZ202
Hiermee kan de uitschakeling van het gekoppelde toestel worden
gesignaleerd bij het optreden van een fout als gevolg van :
- een elektrische storing
- uitschakeling door een hulpcontact.
De toestand van het "foutmeldingscontact" verandert niet bij manuele 
uitschakeling van het gekoppelde toestel. Een rode indicator op de 
voorzijde van het toestel signaleert de omschakeling van het "fout-
meldingscontact". Deze indicator kan dienen als uitschakelknop (het 
hulpcontact wordt niet geheractiveerd) op de hulpstroomkring (ver-
klikkerlampje dooft, geluidssignaal tijdens opsporen van fout stopt). 
Het uitschakelen en het heractiveren van het hulpcontact kunnen 
echter automatisch gebeuren door heractiveren van het gekoppelde 
toestel.

Hulpcontact voor signalisatie CZ001
Hiermee kan de toestand van de contacten op afstand worden gesig-
naleerd evenals de uitschakeling van de schakelaar waaraan het
hulpcontact is gekoppeld bij optreden van een fout.
Het hulpcontact bestaat uit :
- een hulpcontact (CA)
- een foutmeldingscontact (SD)

CA SD  SD + CA

Testmodus :
Hiermee kan de werking van de hulpstroomkringen worden getest 
voordat de schakelaar wordt uitgeschakeld. Daarvoor hoeft u alleen 
maar een platte schroevendraaier van 5,5 mm in de daartoe voor-
ziene gleuf te steken en lichtjes op de schroevendraaier te drukken. 
Zodra u geen druk meer uitoefent, keert het contact terug naar zijn 
uitgangspositie.
De test wordt als volgt uitgevoerd :
- voor de CA : in OFF-stand van de differentieelschakelaar
- voor de SD : ongeacht de stand van de hendel.

Foutindicator :
De rode indicator op de voorzijde van het toestel wijst op uitschake-
ling bij optreden van een fout. De toestand van het foutmeldingscon-
tact verandert niet bij manuele uitschakeling van de schakelaar.

Visualisering van de uitschakeling
Op de voorzijde van het toestel verschijnt een aanduiding als de
differentieelschakelaar of de automaat werd uitgeschakeld als gevolg
van een actie van de uitschakelaar. De aanduiding verdwijnt bij
herinschakeling van de differentieelschakelaar of de automaat.

fout-
indicator

testmodus

MZ203 tot MZ212

indicator voor
visualisering van de
uitschakelingMZ201 MZ202  CZ001
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Hulpcontacten voor smalautomaten en differentieelschakelaars

Elektrische karakteristieken

Montage van de hulpcontacten
U hebt geen gereedschap nodig om de hulpcontacten te monteren.
U monteert ze aan de linkerzijde van het gekoppelde toestel met 
behulp van een vaste haak bovenaan en een verplaatsbare haak 
onderaan het hulpcontact. U kunt de hulpcontacten ook monteren 
als het gekoppelde toestel op een rail is bevestigd.

Mogelijke combinaties van hulpcontacten met
differentieelschakelaars en automaten.
Er kunnen 2 hulpcontacten per differentieelschakelaar worden 
gekoppeld :
-  1 hulpcontact voor signalisatie en 1 hulpcontact voor uitschakeling; 

in dat geval moet eerst het hulpcontact voor signalisatie (CZ001) en 
dan de uitschakelaar (MZ203 tot MZ206) worden gemonteerd; een 
beveiligingsinrichting voorkomt dat de hulpcontacten worden  
verwisseld en dat de montage verkeerd wordt uitgevoerd.

Op de automaat kunnen 4 hulpcontacten worden gemonteerd :
- de hulpcontacten voor signalisatie worden altijd eerst gemonteerd,
-  de hulpcontacten voor uitschakeling worden rechtstreeks op de auto-

maat gemonteerd of gekoppeld aan de hulpcontacten voor signalisatie. 
Er mag slechts één uitschakelaartype (ES of MS) worden gemonteerd.

MZ203 tot CZ001 differentieel-
MZ212 schakelaar

MZ203 tot   + MZ201 +  MZ201 + MZ202 automaten
MZ212  MZ201     MZ201    MZ201   

MZ203 (noodonderbreking met emissiespoel)

Voorbeelden van toepassingsschema's

MZ201 (signalisatie van de stand van de contacten)

dubbele
signalisatie
gesloten /
open

Ph
N

MZ201 / MZ202  CZ001 MZ203 MZ204 MZ205 MZ206 MZ212
1 contact O +
1 contact G
6 A - 230 VM

2 contacten O +
2 contacten G
6A - 230 VM

bedieningsspan-
ning (Un) :
230 V tot 415 VM
110 V tot 130 Vs

bedieningsspan-
ning (Un) :
24 V tot 48 VM
12 V tot 48 Vs

nominale 
spanning
Un :
48s

nominale 
spanning
Un : 
230 VM

uitschakelspanning :
tussen 255 en 415 VM

(aan de klemmen  
van het gekoppeld
apparaat)

aanspreekvermogen : 8 VA uitschakelvermogen ligt tussen
0,35 Un en 0,7 Un

tolerantie:M s
-15% van Un

met T° ≤ 40 °C

houdvermogen :
3 W

houdvermogen :
3 VA

verbruik :
0,7 W

AI3_MZ000_T1_01

Ph
N
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off & on

reset

MZ 901

Ech. 60 %

N Ph

d

c

2 4 6 8 10 14 16 18
a b

NPh
off

on

reset

1 3

Ech. 50 %

o� & on
reset

auto
o� & on
reset

time set

3 min30 s

Ech. 50 % x 60 %

Keuzeschakelaar (d) Werking
"off & on" Alle afstandsbedieningen zijn 

operationeel (ingangen n° 2 tot 8).

"auto"
(enkel op MZ913
of MZ915)

Alle afstandsbedieningen en ook de 
automatische herinschakeling zijn 
operationeel (ingangen n° 2 tot 8).

"reset" Voert een "reset" van het hulpcontact
uit (vertraging en teller).
De reset kan ook op afstand gebeuren
door de bediening n° 6 "reset".
Met de keuzeschakelaar in deze positie
kan het product niet meer bediend 
worden (herinschakeling of op afstand).

" " Vergrendelt alle bedieningen op afstand
alsook de automatische herinschakeling.
De afstandsbediening n° 8  
blokkeert ook het product maar de 
"off" blijft operationeel.

MZ903, MZ905, M913 en MZ915 zijn niet compatibel met de  
hulpcontacten CZ001en MZ201 tot MZ212.

Algemeen
Voeding : 230 VM , 50/60 Hz
Verbruik : 7 VA
Maximale lengte voor de afstandsbediening : 200 m

De hulpcontacten MZ903, MZ905, MZ913 en MZ915 dienen voor de 
bediening van het in- en uitschakelen op afstand van de contacten 
van de gekoppelde apparaten via de ingangen n° 2 tot 8.

Aansturing "on" op afstand : als men na een fout het product wilt 
activeren na een inschakeling van het gekoppelde product moet men 
30 sec. of 3 minuten wachten (volgens stand van de laterale keuze-
schakelaar "time set"). De foutteller telt elke foutieve afschakeling. 
Na 3 afschakelingen wordt de afschakeling "on" geblokkeerd. Er 
moet een "reset" uitgevoerd worden.

Automatische herinschakeling (enkel MZ913 en MZ915) :
automatische herinschakeling na een vertraging van 30 sec. of 3 
minuten (volgens stand van de laterale keuzeschakelaar "time set"). 
Als de afschakeling terug gebeurt binnen 2 seconden, telt het hulp-
contact 1 fout en herlanceert het de cyclus met een vertraging van 30 s. 
of 3 min. Na 3 fouten zijn de sturing en de automatische herinscha-
keling niet meer mogeljik. Een "reset" moet uitgevoerd worden op 
het hulpcontact MZ913 of MZ915.

Lampje (c)
- Groen : normaal
- Oranje : 1 fout
- Rood : laatste afschakeling door fout
-  Rood (knippert) : 3 afschakelingen 

door fout (einde cyclus) of 
  contacten blijven hangen op het  
  aangekoppelde product

Uitgangen n°16 en 18 (a en b) : 
signalisatie-uitgangen

Tijdinstelling van 30 
sec. wordt aangeraden 
voor installaties waar 
een continuïteit voor de 
werking wordt vereist.

Keuzeschakelaar (d)

MZ903, MZ905 MZ913, MZ915
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Motorbeveiligers en scheidingsschakelaars

Elektrische karakteristieken
- nominale spanning : 230 V / 400 VM
- automatische temperatuurscompensatie : van -25 tot +55 °C
- levensduur : 100 000 bedieningen - gebruiksklasse : AC 3
- max. snelheid : 40 bedieningen / uur
- tropenvastheid : normaal alle klimaten (AK)
-  aansluitcapaciteit : soepele draad : van 1 tot 4 mm2 ;    

stijve draad : van 1,5 tot 6 mm2

- isolatiespanning : 6000 V
- frequentie : 40 - 60 Hz

Aansluitschema voor monofasige motor

minimumspanningspoel : MZ528N 230 VM, MZ529N 400 VM
behoudspanning 0,85 x Un
terugvalspanning 0,7 tot 0,35 x Un

emissiespoel : MZ523N
230 V M
de 0,7 à 1,1 Un

hulpcontacten 1 NO : MZ522N
230 - 400 V M 1 A

Hulpcontacten
hulpcontacten 1 NG + 1 NO : MZ520N
230 V M  3,5 A
400 V M  2 A

anpassing van de toegelaten stroom 
voor scheidingsschakelaars

  in functie van de toegelaten stroom
  in functie van de wederkerige invloed tussen de apparaten, 
voor naast elkaar geplaatste apparaten die gelijktijdig werken

veranderde toestand over-
belasting en kortsluiting
(magnetische en
thermische uitschakeling)

waterdichte behuizing IP55 : MZ521N
de motoruitschakelaar kan zo worden bediend via een
draaibare buitenhendel

noodknop : MZ530N 
- met synchronisatie
-  met synchronisatie, te ontgrendelen met sleutel : MZ531N 

Laten voor motoren een noodstop toe via een uitschakeltoestel 
(MZ523N - MZ528N - MZ529N) verbonden met een automaat.

foutmeldingscontact 2 NO : MZ527N
veranderde toe-
stand bij kortslui-
ting (magnetische
uitschakeling)

Uitschakelcurve
  

  
  

 t
 (s

) ›

veelvouden van Ir ›

Ph
N

type
formaat van de patronen

L38
10 x 38

L51
14 x 51

L58
22 x 58

In voor Un 400 VM 32 A 50 A 125 A
In voor Un 500 VM 20 A 40 A 80 A

20° 1 1 1
30° 0,95 0,95 0,95
40° 0,90 0,90 0,90
50° 0,80 0,80 0,80
1 tot 3 Ph 1 1 1
4 tot 6 Ph 0,8 0,8 0,8
7 tot 9 Ph 0,7 0,7 0,7
> 10 Ph 0,6 0,6 0,6

Uitschakelvermogen (volgens EN60947-2)

230 V
Icu (kA)

400 V 
Icu (kA)

MM501N 150 kA 150 kA
MM502N
MM503N
MM504N
MM505N
MM506N
MM507N
MM508N
MM509N
MM510N
MM511N 50 kA 50 kA
MM512N
MM513N
MM514N 40 kA 40 kA



Het assortiment hoofdapparatuur is bedoeld voor het 
aansluiten, beveiligen en schakelen in laagspannings-
verdeelborden.
Dit volledige en performante gamma bevat automaten, 
hoofdschakelaars en omschakelaars van 25 tot 1600 A. 
Dit aanbod wordt aangevuld met differentieelrelais en torussen 
die dienen als aardlekbeveiligingen met regelbare instelling 
van de elektrische installatie.

Hoofdapparatuur
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Hoofdautomaten, schakelaars, 
differentieelblokken  en  
van 25 tot 1600 A

Het assortiment hoofdapparatuur  en  werd  
ontworpen om aangepaste oplossingen te bieden aan  
de huidige elektrische installaties in utiliteitsgebouwen  
en professionele ruimten. Deze producten combineren  
esthetiek, stevigheid, performantie en zijn eenvoudig en 
veilig te monteren. Door hun exclusief design kunnen ze  
gemakkelijk onderscheiden worden van de verdeelautomaten. 
Het gamma  en  integreert zich perfect in de borden- 
en beveiligingssystemen van Hager.

De voordelen voor u :

 - Een verzorgde ergonomie voor een eenvoudige, 
snelle en risicoloze montage.

 - Eenvoudige regelingen voor een maximale 
doeltreffendheid van de installatie.

 - Een robuust en performant gamma.

Technische karakteristieken :

 - 5 groottes : 160 A, 250 A, 630 A, 1000 A, 1600 A.

 - Scheidingsvermogen : van 25 kA tot 70 kA.

 - Magnetothermische afschakelaars : tot 630 A.

 - Elektronische afschakelaars LSI : van 160 A tot 1600 A.

 - Communicerende Modbus elektronische afschakelaar 
LSI Energy.

 - Schakelaars met vrije afschakeling.

 - Beveiliging met differentieelblok tot 630 A.

 - Conform de normen IEC 60947-2, IEC 60947-3.

Voor een eenvoudige  
installatie in alle veiligheid
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Snelle toegang tot  
hulpstukken
Eenvoudige en snelle toe-
gang tot de hulpstukken, 
het deksel blijft verbonden 
aan de behuizing om verlies 
te vermijden. Eén enkele ¼ 
draaischroef om het deksel 
te openen.

06
Interne klikbare 
hulpcontacten
De interne hulpcontacten 
worden gemonteerd door 
een inkliksysteem. De 
aansluiting van de hulp-
stukken gebeurt door de 
quickconnect  technologie.

Communicatie Modbus
De toevoeging van een 
communicatiemodule 
zorgt ervoor dat de LSI 
Energy-automaat communi-
ceert met de Agardio-mana-
ger om het energieverbruik 
te controleren en te beheren.

Differentieelbeveiliging
Type A HI tot 630 A met 
progressieve foutstroom-
weergave.

Expert tips

Vergrendelbare hand-
greep voor nog meer 
veiligheid 
De handgreep van de au-
tomaten is vergrendelbaar 
dankzij een ingebouwde 
vergrendeling. Optimale 
veiligheid van de
onderhoudswerken zonder
aanvullende toebehoren.

Elektronische afschake-
laars LSI en LSI Energy
Vereenvoudigde keuze 
van de karakteristieken : 
die een totale selectiviteit 
toelaten, naast de klassieke 
thermomagnetische (TM) 
versie.

Aansluitkooien IP2x
Wanneer de kabels verbon-
den zijn beperken de kooien 
de risico's op rechtstreeks 
contact met de klemmen. 
Aftakkingen gebeuren 
d.m.v. kabelschoenen 
van het type "fast-on" om 
de bedieningskringen te 
voeden.

Hager design
Design en perfecte integratie 
in de borden en beveili-
gingscomponenten van het 
Hager-aanbod.
-  visualisatie van de  

hulpstukken
-  beveiligde thermische 

regeling 
- compleet gamma van      
  toebehoren.
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Hoofdapparatuur 
Hoofdautomaten en -schakelaars 160 A - X160 TM

Hoofdautomaten en -schakelaars X160 TM
Magnetothermische uitschakeling : thermisch regelbaar en magnetisch vast.

Driepolig 3P3D en vierpolig 4P4D.
Drukknop mechanische test, verzegelbare regeling.
Vergrendelelement ingebouwd in de handgreep voor hangslot tot Ø 4mm.

Aansluitingscapaciteit (koper)
- 70 mm2 soepel
- 95 mm2 stijf

Conform de norm IEC 60947-2.
De apparaten worden geleverd met gemonteerde aansluitklemmen.

Schakelaars met vrije afschakeling  
Voor afschakeling op afstand door middel van ingebouwde uitschakelspoel  
(in optie). 

Conform de norm IEC 60947-3
AC 22/23 A.

 X Technische karakteristieken : 

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Automaten X160 - 25 kA
TM

Karakteristieken In/A Ref. Ref. 
3 P 4 P

onderbrekingsvermogen
Icu : 25 kA
400/415 V~

thermisch regelbaar
0,63 - 0,8 - 1x In 
magnetisch vast
> 10 x In

25 A HHA025H HHA026H
40 A HHA040H HHA041H
63 A HHA063H HHA064H

80 A HHA080H HHA081H

100 A HHA100H HHA101H

125 A HHA125H HHA126H

160 A HHA160H HHA161H

Karakteristieken In/A Ref. Ref. 
3 P 4 P

onderbrekingsvermogen
Icu : 40 kA
400/415 V~

thermisch regelbaar
0,63 - 0,8 - 1x In 
magnetisch vast
> 10 x In

25 A HNA025H HNA026H
40 A HNA040H HNA041H
63 A HNA063H HNA064H

80 A HNA080H HNA081H

100 A HNA100H HNA101H

125 A HNA125H HNA126H

160 A HNA160H HNA161H

Karakteristieken In/A Ref. Ref. 
3 P 4 P

gebruikscategorie 
AC 22 A / AC 23 A
Ue : 415 V AC
Icw (1s) : 2 kA   

125 A HCA125H HCA126H
160 A HCA160H HCA161H

Automaten X160 - 40 kA
TM

Schakelaars met vrije afschakeling X160

HHA125H

HNA126H

HCA161H
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Hoofdapparatuur 
Differentieelblokken voor automaten en schakelaars X160

Differentieelblokken voor apparaten X160
Montage aan de rechterzijde van de apparaten door een gepatenteerd systeem 
met lade.

Type A en HI : voor verliesstromen met constante component en vereisen 
"verhoogde immuniteit".

Regelbare gevoeligheid en uitschakeling.

Testknop differentieel.

Mechanische testknop.

Melding via LED of op afstand van de afschakeling en de waarschuwing  
(50 % IΔn).

Conform de norm IEC / EN 60947-2.

Aansluiting via kabelklemmen voor koper.

Aansluitingscapaciteit 
- 95 mm2 stijf
- 70 mm2 soepel

 X Technische karakteristieken : 

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Differentieelblokken

Karakteristieken In/A Ref. Ref.
3 P 4 P

vaste gevoeligheid IΔn
300 mA - onmiddellijk

125 A HBA127H HBA128H

regelbare gevoeligheid IΔn : 
30 - 100 - 300 mA,
1 - 3 - 6 A
regelbare afschakeling :
- onmiddellijk,
-  vertraagd van 0,06 tot 1 sec.

125 A HBA125H HBA126H
160 A HBA160H HBA161H

HBA161H
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Hoofdapparatuur
Toebehoren voor hoofdautomaten en -schakelaars X160

Hulpcontacten
-  1 wisselcontact (ON/OFF) : meldt de positie "open" of "gesloten" van de  

automaat na een handeling of uitschakeling bij fout,
-  1 foutsignaalcontact : meldt de toestand van de automaat en de uitschakeling bij 

fout aan bij overbelasting, kortsluiting of aardlekfout.

Aansluitingscapaciteit
quickconnect  verbinding :
0,75 mm2 soepel of stijf. 

Uitschakelspoelen door emissie spanning
Afschakeling op afstand van een hoofdautomaat of –schakelaar door een  
emissiespoel.
Dienstspanning : 0,7 tot 1,1 x Un.

Uitschakelspoelen door minimum spanning
Schakelen een hoofdautomaat of schakelaar uit als de spanning van Un daalt  
tussen 35 en 70 %, regelingsspanning 0,85 x Un.

 X Technische karakteristieken : 

HXA021H HXA024H

HXA004H

HXA014H

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Hulpcontact 
AX
signalisatie

1 wisselcontact (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NG

HXA021H

Hulpcontact
AL
foutmelding

1 wisselcontact
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NG

HXA024H

Uitschakelspoelen door  
emissie spanning
SH

24 V DC HXA001H
48 V DC HXA002H
110 V AC HXA003H
220 - 240 V AC HXA004H
380 - 440 V AC HXA005H

Uitschakelspoelen door
minimum spanning
UV

24 V DC HXA011H
110 V AC HXA013H
220 - 240 V AC HXA014H
380 - 450 V AC HXA015H

Uitschakelspoelen door
minimum spanning
UV vertraagd  
vertraging : 500 ms

24 V DC HXA051H
110 V AC HXA053H
220 - 240 V AC HXA054H
380 - 450 V AC HXA055H

HYA035H

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Kabelset voor hulpcontacten 
en uitschakelspoelen

set van 6 soepele uitbreekbare geleiders 0,75² 
lengte 1,3 m

HYA035H



 5.07

H
oo

fd
ap

p
ar

at
uu

r

Hoofdapparatuur 
Toebehoren voor hoofdautomaten en -schakelaars X160

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

HYA015H

HYA019H

HYA021H

Omschrijving Karakteristieken Ref. Ref.
3 P 4 P

Verlengschotten set van 4 rechte verlengschotten HYA013H HYA013H
set van 3 of 4 verbreders HYA014H HYA015H

Scheidingsschotten set van 3 schotten, hoogte : 50 mm HYA019H HYA019H
set van 3 schotten, hoogte : 97 mm HYB019H HYB019H

Klembeschermers voor rechte verlengschotten en voor klemmen HYA021H HYA022H
voor verbreders HYA023H HYA024H

HXA030H

HXA031H

Afneembare draaibediening vergrendelbaar hangslot, maxi Ø 8 mm HXA031H

Vergrendelkit vergrendeling handgreep voor 3 hangsloten, 
hengsel Ø 8 mm maxi

HXA039H

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Rechtstreekse draaibediening vergrendelbaar hangslot, maxi Ø 6 mm HXA030H

Directe draaibediening
- vergrendelbaar,
-  voorzien van een frontale afdekkap met handgreep,
-  kunnen zonder extra schroeven worden bevestigd op de plaats van de frontale 

afdekkap van de automaat,
-  behoud van de toegang tot het kaliber van de automaat en tot de testknop.

Afneembare draaibediening
- IP55,
-  geleverd met bedieningsas en aanpassingsstuk op de automaat.
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Hoofdapparatuur
Hoofdautomaten 160 A - P160, LSI, Energy

Hoofdautomaten P160, LSI en Energy.
Scheiding en beveiliging.
Elektronische uitschakeling

L - lange vertraging - beveiliging tegen overbelasting :
Ir = Ir1 x Ir2 regelbaar van
Ir1 = kaliber In (2,5 tot 1 In)
Ir2 = 0,91 tot 1 (geen 0,01)
Ir = Ir1 en fijne regeling per stap van 1 A voor de versie Energy.

S - korte vertraging - beveiliging tegen kortsluiting :
Isd regelbaar van 1,5 tot 10 x Ir, tijd van de vaste korte vertraging
regelbaar van 50 tot 400 ms voor LSI en Energy.

I - ogenblikkelijk
maximale ogenblikkelijke uitschakeldrempel bij kortsluiting 
li max = 15 (<160 A), 11(160 A) x In. 

Versies : driepolig 3P3D, vierpolig 4P3D, 4P4D, 4P3D N/2
N : 0-50-100% Ir
Mechanische testknop, verzegelbare regeling.

Conform de norm
IEC 60947-2

Aansluitcapaciteit
-  op klemmen  

25 tot 95 mm² stijf  
25 tot 70 mm² soepel

- op verlengschotten optioneel breedte max 21 mm.

Differentieelbeveiliging
gebruik de differentieelrelais en torussen om een differentiële beveiligingsinrichting 
te vormen (voorzie een uitschakelaar op de P160).

Uitschakelaars en hulpcontacten
voor signalering en uitschakeling op afstand, 
aansluiting via schroefklem.

 X Technische karakteristieken : 

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

HMS161NC

Automaten P160 - 50 kA 
LSI Energy

Omschrijving In/A Ref. Ref.
3 P 4 P

onderbrekingsvermogen Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

Versie Energy :
Weergave van de instellingen op het scherm : 
- beveiliging 
- meting  
- configuratie  
- informatie

40 A  HMS040NC  HMS041NC
100 A  HMS100NC  HMS101NC

160 A  HMS160NC  HMS161NC

Automaten P160 - 50 kA 
LSI

Omschrijving In/A Ref. Ref.
3 P 4 P

onderbrekingsvermogen Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

40 A  HMS040JC  HMS041JC
100 A  HMS100JC  HMS101JC

160 A  HMS160JC  HMS161JCHMS160JC
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Hoofdapparatuur
Toebehoren voor automaten P160

Hulpcontacten
-  1 wisselcontact (ON/OFF) : meldt de positie "open" of "gesloten" van de  

automaat na een handeling of uitschakeling bij fout,
-  1 foutsignaalcontact : meldt de toestand van de automaat en de uitschakeling bij 

fout aan bij overbelasting, kortsluiting of aardlekfout.

Aansluitingscapaciteit
quickconnect  verbinding :
0,75 mm2 soepel of stijf. 

Uitschakelspoelen door emissie spanning
Uitschakeling op afstand van een hoofdautomaat of –schakelaar door een  
emissiespoel.
Dienstspanning : 0,7 tot 1,1 x Un.

Uitschakelspoelen door minimum spanning
Schakelen een hoofdautomaat of schakelaar uit als de spanning van Un daalt  
tussen 35 en 70 %. 
Sluiting van de automaat is gegarandeerd bij een spanning >= 0,85 x Un

 X Technische karakteristieken : 

HXA021H HXA024H

HXA004H

HXA014H

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Hulpcontact 
AX
signalisatie

1 wisselcontact (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NG

HXA021H

Hulpcontact
AL
foutmelding

1 wisselcontact
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NG

HXA024H

Uitschakelspoelen door  
emissie spanning
SH

24 V DC HXA001H
48 V DC HXA002H
110 V AC HXA003H
220 - 240 V AC HXA004H
380 - 440 V AC HXA005H

Uitschakelspoelen door
minimum spanning
UV

24 V DC HXA011H
110 V AC HXA013H
220 - 240 V AC HXA014H
380 - 450 V AC HXA015H

Uitschakelspoelen door
minimum spanning
UV vertraagd  
vertraging : 500 ms

24 V DC HXA051H
110 V AC HXA053H
220 - 240 V AC HXA054H
380 - 450 V AC HXA055H

HYA035H

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Kabelset voor hulpcontacten 
en uitschakelspoelen

set van 6 soepele uitbreekbare geleiders 0,75² 
lengte 1,3 m

HYA035H

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Hoofdapparatuur
Toebehoren voor hoofdautomaten P160

Aansluiting en beveiligingstoebehoren

Aansluitcapaciteit 
-  Geïntegreerde klemmen : 

25 tot 95 mm² stijf, 
25 tot 70 mm² soepel.

Deze klemmen kunnen worden verwijderd om koperen baren of kabelschoenen 
aan te sluiten. M8 schroeven te voorzien.

-  Externe aansluitingen : 
1 draad : 
35 tot 120 mm² stijf, 
35 tot 95 mm² soepel.

HYS005H

Omschrijving Karakteristieken Ref. Ref.
3 P 4 P

Aansluitklemmen
set van 3 of 4 klemmen

ingebouwd aluminium / koper 1-draads  HYS001H  HYS002H
extern 1-draads  HYS005H  HYS006H

Scheidingsschotten
set van 3 schotten

H = 50 mm  HYS019H  HYS019H
H = 100 mm  HYT019H  HYT019H

Verlengschotten set van 4 rechte verlengschotten  HYS013H  HYS013H
set van 3 of 4 verbreders  HYS014H  HYS015H
achteraansluitingen voor automaat  HYS131H  HYS132H

Klembeschermers

verzegelbaar  
beschermingsgraad IP40

voor rechte verlengschotten  HYS021H  HYS022H
voor verbreders  HYS023H  HYS024H
voor achteraansluitingen  HYS025H  HYS026H

Achterste isolatieplaten

om de aansluitingen van 
de montageplaat te isoleren.

1 set voor klembeschermers

recht  HYS050H  HYS051H
verbreder  HYS052H  HYS053H

HYS019H

HYS013H

HYS015H

HYS132H

HYS022H

HYS051H

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Hoofdapparatuur
Toebehoren voor hoofdautomaten P160

Directe draaibediening
-  vergrendelbaar
-   voorzien van een frontale afdekkap met handgreep
-  wordt bevestigd zonder extra schroeven op dezelfde plaats dan de frontale  

afdekkap van de automaat
-  behoudt de toegang tot de testknop van de automaat.

Afneembare draaibediening 
-  IP55
-  geleverd met bedieningsas en aanpassingsstuk op de automaat.

Vergrendelbaar hangslot 
in stand OFF en ON 
Vergrendelkit.

HXS030H

Omschrijving Karakteristieken Ref.
3P - 4 P

Directe draaibediening  HXS030H

Afneembare draaibediening asafstand lengte 200 mm  HXS031H

Vergrendelkit vergrendeling handgreep voor 3 hangsloten 
Ø 5 tot 8 mm maxi

 HXA039H

Adapter
 

voor installatie op de DIN-rail
montage op de achterkant van de automaat

 HYS033H

HXS031H

HYS033H

HXS030H

HXS031H

HYS033H

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Hoofdapparatuur
Automaten, schakelaars, differentieelblok. 250 A - P250 TM, LSI, Energy

Hoofdautomaten P250 TM
Scheiding en beveiliging. 
Thermomagnetische uitschakeling

-  thermisch regelbaar : 0,63 - 0,8 -1 x In
-  magnetisch regelbaar : 6-8-10-13 x In (50 tot 160 A) 

6-8-10-12 x In (200 A) - 6-7-8-9-10 x In (250 A)
-  driepolige 3P3D en vierpolige 4P3D, 4P4D
-  beveiliging van de nulleider 0% of 100% Ir
-  mechanische testknop, verzegelbare regeling.

Hoofdautomaten P250 LSI en Energy
Elektronische uitschakeling
- lange vertraging, korte vertraging en ogenblikkelijk
- driepolige 3P3D en vierpolige 4P3D, 4P4D, 4P3D N/2 
- beveiliging van de nulleider 0%, 50%, 100% Ir
- mechanische testknop, verzegelbare regeling

Conform de norm 
IEC 60947-2

Schakelaars met vrije afschakeling
voor afschakeling op afstand door middel van een uitschakelspoel (in optie).

Conform de norm 
IEC 60947-3

Aansluitcapaciteit
- 6 tot 95 mm² stijf
- 6 tot 70 mm² soepel
-  soepele geïsoleerde baren
-  kabels met kabelschoenen
- op verlengschot optioneel breedte max 25 mm
Optionele externe aansluitklemmen

Differentieelblokken
te koppelen, regelbaar in intensiteit en in tijd.

Uitschakelaars en hulpcontacten 
voor de melding en uitschakeling op afstand, 
aansluitig via schroefklem.

 X Technische karakteristieken : 

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Automaten P250 - 50 kA 
TM regelbaar

Omschrijving In/A Ref. 3 P Ref. 4 P

onderbrekingsvermogen Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

100 A  HMT100DR  HMT101DR
125 A  HMT125DR  HMT126DR
160 A  HMT160DR  HMT161DR
200 A  HMT200DR  HMT201DR
250 A  HMT250DR  HMT251DR

Automaten P250 - 50 kA 
LSI

Omschrijving In/A Ref. 3 P Ref. 4 P

onderbrekingsvermogen Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

40 A  HMT040JR  HMT041JR
100 A  HMT100JR  HMT101JR
160 A  HMT160JR  HMT161JR
250 A  HMT250JR  HMT251JR

HMT250DR

HMT161JR

HCT251AR

HBT250H

Omschrijving In/A Ref. 3 P Ref. 4 P

gebruiksklasse AC22A / AC23A,
uitrustbaar met hulpcontacten

250 A  HCT250AR  HCT251AR

Omschrijving In/A Ref. 4 P

regelbare gevoeligheid (A) 0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 - 3 - 6 
regelbare tijdvertraging onmiddellijk -
0,06 - 0,15 - 0,3 - 0,5 - 1 (s) 
type A HI

160 A  HBT160H

250 A  HBT250H

HMT161NR

Automaten P250 - 50 kA 
LSI Energy

Schakelaars met vrije afschakeling P250

Differentieelblokken P250

Omschrijving In/A Ref. 3 P Ref. 4 P

onderbrekingsvermogen Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

Weergave van de instellingen op het scherm:
- beveiliging 
- meting  
- configuratie  
- informatie

40 A  HMT040NR  HMT041NR
100 A  HMT100NR  HMT101NR
160 A  HMT160NR  HMT161NR
250 A  HMT250NR  HMT251NR
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Hoofdapparatuur
Toebehoren voor hoofdautomaten en -schakelaars P250

Hulpcontacten
-  1 wisselcontact (ON/OFF) : meldt de positie "open" of "gesloten" van de  

automaat na een handeling of uitschakeling bij fout,
-  1 foutsignaalcontact : meldt de toestand van de automaat en de uitschakeling bij 

fout aan bij overbelasting, kortsluiting of aardlekfout.

Aansluitingscapaciteit
quickconnect  verbinding :
0,75 mm2 soepel of stijf. 

Uitschakelspoelen door emissie spanning
Afschakeling op afstand van een hoofdautomaat of –schakelaar door een  
emissiespoel.
Dienstspanning : 0,7 tot 1,1 x Un.

Uitschakelspoelen door minimum spanning
Schakelen een hoofdautomaat of schakelaar uit als de spanning van Un daalt  
tussen 35 en 70 %, regelingsspanning 0,85 x Un.

 X Technische karakteristieken : 

HXA021H HXA024H

HXA004H

HXA014H

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Hulpcontact 
AX
signalisatie

1 wisselcontact (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NG

HXA021H

Hulpcontact
AL
foutmelding

1 wisselcontact
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NG

HXA024H

Uitschakelspoelen door  
emissie spanning
SH

24 V DC HXA001H
48 V DC HXA002H
110 V AC HXA003H
220 - 240 V AC HXA004H
380 - 440 V AC HXA005H

Uitschakelspoelen door
minimum spanning
UV

24 V DC HXA011H
110 V AC HXA013H
220 - 240 V AC HXA014H
380 - 450 V AC HXA015H

Uitschakelspoelen door
minimum spanning
UV vertraagd  
vertraging : 500 ms

24 V DC HXA051H
110 V AC HXA053H
220 - 240 V AC HXA054H
380 - 450 V AC HXA055H

HYA035H

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Kabelset voor hulpcontacten 
en uitschakelspoelen

set van 6 soepele uitbreekbare geleiders 0,75² 
lengte 1,3 m

HYA035H

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Hoofdapparatuur
Toebehoren voor hoofdautomaten en -schakelaars P250

Aansluiting en beveiligingstoebehoren

Aansluitcapaciteit
-  Geïntegreerde klemmen : 

6 tot 95 mm² stijf, 
6 tot 70 mm² soepel. 
Cu / Al op de klemmen

Deze klemmen kunnen worden verwijderd om koperen baren of kabelschoenen 
aan te sluiten. M8 schroeven te voorzien.

-  Externe aansluitingen : 
1 en 2-draads : 
35 tot 120 mm² stijf, 
35 tot 95 mm² soepel.

Omschrijving Karakteristieken Ref. Ref.
3 P 4 P

Aansluitklemmen
set van 3 of 4 klemmen

ingebouwd aluminium / koper 1-draads  HYT001H  HYT002H
extern 1-draads  HYT005H  HYT006H

2-draads  HYT007H  HYT008H

Scheidingsschotten
set van 3 schotten

L = 100 mm  HYT019H  HYT019H

Verlengschotten set van 4 rechte verlengschotten  HYB010H  HYB010H
set van 3 of 4 verbreders  HYB011H  HYB012H
achteraansluiting enkel voor automaat  HYB031H  HYB032H

Klembeschermers
- verzegelbaar
 - beschermingsgraad IP40

voor rechte verlengschotten  HYT021H  HYT022H
voor verbreders  HYT023H  HYT024H
voor achteraansluitingen  HYT025H  HYT026H

Achterste isolatieplaten 
voor klembeschermers

Om de aansluitingen van de montageplaat 
te isoleren

recht  HYT050H  HYT051H
verbreder  HYT052H  HYT053H

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

HYT001H

HYT025H

HYB010H

HYB032H

HYT051H

HYT024H
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Hoofdapparatuur
Toebehoren voor hoofdautomaten en -schakelaars P250

Directe draaibediening
-  vergrendelbaar
-   voorzien van een frontale afdekkap met handgreep
-  wordt bevestigd zonder extra schroeven op dezelfde plaats dan de frontale  

afdekkap van de automaat
-  behoudt de toegang tot de testknop van de automaat.

Afneembare draaibediening 
-  IP55
-  geleverd met bedieningsas en aanpassingsstuk op de automaat.

Vergrendelbaar hangslot 
in stand OFF en ON 
Vergrendelkit.

HXS030H

Omschrijving Karakteristieken Ref.
3P - 4 P

Directe draaibediening  HXT030H

Afneembare draaibediening asafstand lengte 200 mm  HXT031H

Vergrendelkit vergrendeling handgreep voor 
3 hangsloten 
Ø 5 tot 8 mm maxi

 HXA039H

Adapter  voor installatie op de DIN-rail
montage op de achterkant van 
de automaat

 HYT033H

Gemotoriseerde bediening 
met reset

automatisch zonder sleutel

24 V DC  HXT040H
230 - 240 V AC  HXT042H

HXS031H

HYS033H

HXT042H

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Hoofdapparatuur
Hoofdautomaten, schakelaars, differentieelblokken 630 A - X630 TM

Hoofdautomaten X630 TM
Scheiding en beveiliging
Magnetothermische uitschakeling TM

-  thermisch regelbaar  
0,63 -0,8 - 1 x In

-  magnetisch regelbaar 
5-6-7-8-9-10 x In (max 400 A) 
4-5-6-7-8 x In (500 - 630 A)

-  driepolig 3P3D en vierpolig 4P3D en 4P4D
-  beveiliging van de neuter 0% of 100% Ir
-  mechanische testknop, verzegelbare regeling.

Conform de norm 
IEC 60947-2

Schakelaars met vrije afschakeling P630
voor afschakeling op afstand door middel van ingebouwde 
uitschakelspoel (in optie).

Conform de norm 
IEC 60947-3

Aansluitcapaciteit
-  op verlengschot breedte maxi 32 mm 
Soepele geïsoleerde baren of kabels met kabelschoenen
Externe optionele aansluitklemmen

Differentieelblokken
te koppelen, regelbaar in intensiteit en tijd

Uitschakelspoelen en hulpcontacten 
voor de signalisatie en de uitschakeling op afstand, 
aansluiting via schroefklemmen

 X Technische karakteristieken : 

HMJ400DR

HCW400AR

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Automaten X630 - 50 kA
TM regelbaar

Differentieelblokken 
voor X630 en P630

Omschrijving In/A Ref. Ref.
3 P 4 P

scheidingsvermogen Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

250 A  HMJ250DR  HMJ251DR
320 A  HMJ320DR  HMJ321DR
400 A  HMJ400DR  HMJ401DR
630 A  HMJ630DE  HMJ631DE

Omschrijving In/A Ref. Ref.
3 P 4 P

regelbare gevoeligheid (A) 0,1 - 1 - 0,3 - 1 - 3 - 10 
regelbare tijdvertraging 
onmiddellijk - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 (s)
differentieel type A

400 A  HBW400H
630 A  HBW630H

Schakelaars met vrije 
afschakeling P630

Omschrijving In/A Ref. Ref.
3 P 4 P

gebruiksklasse AC22A / AC23A 
versie 3P en 4P uitrustbaar met hulpcontacten

400 A  HCW400AR  HCW401AR
630 A  HCW630AR  HCW631AR

HBW400H
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Hoofdapparatuur
Hoofdautomaten 630 A - P630 LSI, Energy

Hoofdautomaten P630 LSI en Energy 
Scheiding en beveiliging
Elektronische afschakeling

L - lange vertraging - beveiliging tegen overbelasing :
Ir = Ir1 x Ir2 (LSI)
regelbaar van
Ir1 = kaliber In (2,5 tot 1 A)
Ir2 = 0,91 tot 1 (stap van 0,01)
Ir = Ir1 en fijne regeling per stap van 1 A voor de versie Energy

S - korte vertraging - beveiliging tegen kortsluiting :
Isd regelbaar van 1,5 tot 10 x Ir, korte tijdvertraging regelbaar van 50 tot 400 ms 
voor LSI en Energy.

I - ogenblikkelijk - maximale
ogenblikkelijke uitschakeldrempel bij kortsluiting  
li max = 12(250-400 A), 11 (630 A) x In)
Regeling via potentiometers 
Versies : 3P3D / 4P3D / 4P4D / 4P3D N/2 (N:0-50-100% Ir)
Mechanische testknop, verzegelbare regeling.

Conform de norm
IEC 60947-2

Aansluitcapaciteit
- op verlengschot breedte maxi 32 mm 
Soepele geïsoleerde baren of kabels met kabelschoenen.
Externe optionele aansluitklemmen.

Differentieelblokken
te koppelen, regelbaar in intensiteit en tijd.

Uitschakelspoelen en hulpcontacten
voor de signalisatie en de uitschakeling op afstand,
aansluiting via schroefklemmen.

 X Technische karakteristieken : 

HMW400JR

HEW401JR

HMW630NR

HEW631NR

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Omschrijving In/A Ref. Ref.
3 P 4 P

onderbrekingsvermogen Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC 

Weergave van de instellingen op het scherm.  
- beveiliging 
- meting  
- configuratie  
- informatie

250 A  HMW250NR  HMW251NR
400 A  HMW400NR  HMW401NR
630 A  HMW630NR  HMW631NR

Automaten P630 - 50 kA
LSI

Omschrijving In/A Ref. Ref.
3 P 4 P

onderbrekingsvermogen Icu : 50 kA 
400 / 415 V AC

250 A  HMW250JR  HMW251JR
400 A  HMW400JR  HMW401JR
630 A  HMW630JR  HMW631JR

Omschrijving In/A Ref. Ref.
3 P 4 P

onderbrekingsvermogen Icu : 70 kA 
400 / 415 V AC 

250 A  HEW250JR  HEW251JR
400 A  HEW400JR  HEW401JR
630 A  HEW630JR  HEW631JR

Automaten P630 - 70 kA 
LSI

Automaten P630 - 50 kA 
LSI Energy

Omschrijving In/A Ref. Ref.
3 P 4 P

onderbrekingsvermogen Icu : 70 kA 
400 / 415 V AC 

Weergave van de instellingen op het scherm.  
- beveiliging 
- meting  
- configuratie  
- informatie

250 A  HEW250NR  HEW251NR
400 A  HEW400NR  HEW401NR
630 A  HEW630NR  HEW631NR

Automaten P630 - 70 kA 
LSI Energy
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Hoofdapparatuur
Toebehoren voor hoofdautomaten X630 - P630 

Hulpcontacten
-  1 wisselcontact (ON/OFF) : meldt de positie "open" of "gesloten" van de  

automaat na een handeling of uitschakeling bij fout,
-  1 foutsignaalcontact : meldt de toestand van de automaat en de uitschakeling bij 

fout aan bij overbelasting, kortsluiting of aardlekfout.

Aansluitingscapaciteit
quickconnect  verbinding :
0,75 mm2 soepel of stijf. 

Uitschakelspoelen door emissie spanning
Afschakeling op afstand van een hoofdautomaat of –schakelaar door een  
emissiespoel.
Dienstspanning : 0,7 tot 1,1 x Un.

Uitschakelspoelen door minimum spanning
Schakelen een hoofdautomaat of schakelaar uit als de spanning van Un daalt  
tussen 35 en 70 %, regelingsspanning 0,85 x Un.

 X Technische karakteristieken : 

HXA021H HXA024H

HXA004H

HXA014H

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Hulpcontact 
AX
signalisatie

1 wisselcontact (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NG

HXA021H

Hulpcontact
AL
foutmelding

1 wisselcontact
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NG

HXA024H

Uitschakelspoelen door  
emissie spanning
SH

24 V DC HXA001H
48 V DC HXA002H
110 V AC HXA003H
220 - 240 V AC HXA004H
380 - 440 V AC HXA005H

Uitschakelspoelen door
minimum spanning
UV

24 V DC HXA011H
110 V AC HXA013H
220 - 240 V AC HXA014H
380 - 450 V AC HXA015H

Uitschakelspoelen door
minimum spanning
UV vertraagd  
vertraging : 500 ms

24 V DC HXA051H
110 V AC HXA053H
220 - 240 V AC HXA054H
380 - 450 V AC HXA055H

HYA035H

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Kabelset voor hulpcontacten 
en uitschakelspoelen

set van 6 soepele uitbreekbare geleiders 0,75² 
lengte 1,3 m

HYA035H

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Aansluiting van de automaten X630, P630 en beveiligingstoebehoren

Aansluitcapaciteit
-  Geïntegreerde klemmen: 

1 x 35 tot 300 mm² stijf / soepel 
Cu / Al op de klemmen

Deze klemmen kunnen worden verwijderd om koperen baren of kabelschoenen 
aan te sluiten. 
M10 schroeven te voorzien.

-  Externe aansluitingen: 
1 en 2-draads : 
35 tot 300 mm² stijf, 
35 tot 300 mm² soepel. 
Cu / Al op de klemmen

HYW002H

Omschrijving Karakteristieken Ref. Ref.
3 P 4 P

Aansluitklemmen
set van 3 of 4 klemmen

ingebouwd aluminium / koper 1-draad  HYW001H  HYW002H
extern 2-draads  HYW007H  HYW008H

Scheidingsschotten
set van 3 schotten

L = 100 mm  HYW019H  HYW019H

Verlengschotten set van 4 rechte schotten  HYW013H  HYW013H
set van 3 of 4 verbreders  HYW014H  HYW015H

Achteraansluitingen In 400 A  HYD031H  HYD032H
In 630 A  HYD033H  HYD034H

Klembeschermers
verzegelbaar
 beschermingsgraad IP40

voor rechte verlengschotten  HYW021H  HYW022H
voor verbreders  HYW023H  HYW024H
voor achteraansluitingen  HYW025H  HYW026H

Achterste isolatieplaten 
voor klembeschermers

Om de aansluitingen van de montageplaat 
te isoleren

recht  HYW050H  HYW051H
verbreder  HYW052H  HYW053H

HYW007H

HYW019H

HYW013H

HYW015H

HYW022H

Hoofdapparatuur
Toebehoren voor automaten en schakelaars X630 - P630

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Directe draaibediening
- verzegelbaar
-   voorzien van een frontale afdekkap met handgreep
-   kunnen zonder extra schroeven bevestigd worden op de plaats van de frontale 

afdekkap van de automaat
- behoud van de toegang tot de testknop van de automaat

Afneembare draaibediening 
-  IP55
-  geleverd met bedieningsas en aanpassingsstuk op de automaat

Vergrendelbaar hangslot 
in stand OFF en ON
Vergrendelkit

HXW030H

Omschrijving Karakteristieken Ref.
3 P - 4 P

Directe draaibediening  HXW030H

Afneembare draaibediening aslengte 200 mm  HXW031H

Vergrendelkit vergrendeling handgreep voor 3 hangsloten
Ø 5 tot 8 mm maxi

 HXA039H

Gemotoriseerde bediening met reset

automatisch zonder sleutel

24 - 48 V DC  HXW040H
100 - 110 V AC/DC  HXW041H
110 - 240 AC  HXW042H

HXW030H

Hoofdapparatuur
Toebehoren voor hoofdautomaten en -schakelaars X630 - P630

HXW042H

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Toebehoren 
voor de implementatie van het communicatiegedeelte van de automaten
P160, P250, P630

Hulpcontacten
uitschakeling op afstand speciaal voor de Energy automaten

Communicatie
wordt gemonteerd op de DIN-rail of aan de zijkant van de automaat

Het communicatiesysteem
bestaat uit de volgende communicatietoebehoren en hun aansluiting 
op de Energy automaat:

-  configuratietool
-  paneeldisplay
-  communicatiemodule
- hulpcontact AX/AL Energy

Het gebruik van een 24 V DC-voeding vergemakkelijkt de implementatie (instelling) 
van het meet- en communicatiesysteem.
Het levert stroom aan het display (geïntegreerd en/of op afstand). Door deze 
voeding aan te sluiten op een back-up netwerk, is de continuïteit van service 
en werking van het meetgedeelte gegarandeerd, ook bij stroomuitval in het 
distributienet.

HTP610H

Omschrijving Karakteristieken Ref.
3 P - 4 P

Configuratietool voor configuratie, testen, diagnose en inbedrijfstelling  HTP610H

Hulpcontact AX/AL Energy hulpcontact - 1 OF 230 V AC  HXS121H

Communicatiemodule zonder ingang / uitgang  HTC310H

Paneeldisplay voor het definiëren, configureren en wijzigen van de gemeten 
elementen en deze weer te geven via de Energy-automaat

 HTD210H

CIP-kabel 0,5 m  HTC330H
1,5 m  HTC340H
3 m  HTC350H
5 m  HTC360H
10 m  HTC370H

Voedingskabels OAC / PTA 1,2 m  HTC130H
adapter CIP 24 V - 1,2 m  HTC140H
ZSI  HTC150H

Voeding 2,5 A / 230 V AC / 24 V DC / 60 VA  HTG911H

Zijsteun maakt het mogelijk om de communicatiemodule aan 
de zijkanten van de automaat te bevestigen

 HTC100H

HXS121H

Hoofdapparatuur
Toebehoren voor automaten versie Energy

HTC310H

HTD210H

HTC330H

HTG911H

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

HTC100H
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Hoofdapparatuur 
Hoofdautomaten en -schakelaars 1000 A

Hoofdautomaten en -schakelaars h1000
Elektronische afschakelaar LSI

L - lange vertraging (beveiliging tegen overbelasting) :
Ir regelbaar : 0,4 tot 1 x In
S - korte vertraging (beveiliging tegen kortsluiting) : 
2,5 tot 10 x Ir  (800 A) en 2,5 tot 8 x Ir (1000 A)
I - ogenblikkelijk 0,1 - 0,2 s.

Driepolig 3P3D en vierpolig 4P4D 
(regelbare nulleider : 0 - 50 % - 100 %).
Drukknop mechanische test, verzegelbare regeling.

Aansluiting 
Onmiddellijk op klem met kabelschoen, verbindingsbreedte 50 mm maxi.

Conform de norm IEC 60947-2.

De apparaten worden geleverd met gemonteerde verlengschotten.

Schakelaars met vrije afschakeling
Voor afschakeling op afstand door middel van ingebouwde uitschakelspoel 
(in optie). 

Conform de norm IEC 60947-3 AC 23 A / DC 22 A.

 X Technische karakteristieken : 

HNE970H

HEE801H

Automaten h1000 - 50 kA
LSI

Automaten h1000 - 70 kA 
LSI

Schakelaars met vrije afschakeling

Karakteristieken In/A Ref. Ref.
3 P 4 P

scheidingsvermogen :
Icu : 50 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

800 A HNE800H HNE801H
1000 A HNE970H HNE971H

Karakteristieken In/A Ref. Ref.
3 P 4 P

scheidingsvermogen :
Icu : 70 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

800 A HEE800H HEE801H
1000 A HEE970H HEE971H

Karakteristieken In/A Ref. Ref.
3 P 4 P

gebruikscategorie :
AC 22 A / AC 23 A
Ue : 415 V AC
Icw (0,3s) = 10 kA

800 A HCE800H HCE801H
1000 A HCE970H HCE971H

HCE801H

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Hoofdapparatuur 
Toebehoren voor hoofdautomaten en -schakelaars 1000 A

Hulpcontacten
-  1 wisselcontact (ON/OFF) : meldt de positie "open" of  

"gesloten" van de automaat na een handeling of uitschakeling bij fout,
-  1 foutsignaalcontact : meldt de toestand van de automaat en de uitschakeling  

bij overbelasting, kortsluiting of aardlekfout.

Uitschakelspoelen door emissie spanning
Afschakeling op afstand van een hoofdautomaat of -schakelaar door een 
emissiespoel.
Dienstspanning : 0,7 tot 1,1 x Un.

Uitschakelspoelen door minimum spanning
Schakelen een hoofdautomaat of -schakelaar uit als de spanning van Un daalt  
tussen 35 en 70 %, regelingsspanning 0,85 x Un.

 X Technische karakteristieken : 

HXC021H HXC024H

HXC004H

HXE014H

Karakteristieken Ref. 

1 omschakelaar (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NG

HXC021H

Karakteristieken Ref. 

1 omschakelaar
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NG

HXC024H

Karakteristieken Ref. 

24 V DC HXC001H
48 V DC HXC002H
100 - 120 V AC HXC003H
200 - 240 V AC HXC004H
380 - 450 V AC HXC005H

Karakteristieken Ref. 

24 V DC HXE011H
110 - 120 V AC HXE013H
220 - 240 V AC HXE014H
380 - 415 V AC HXE015H

Uitschakelspoelen door emissie spanning
SH

Uitschakelspoelen door minimum spanning
UV

Hulpcontact
AX
signalisatie

Hulpcontact
AL
foutmelding

Karakteristieken Ref. 

24 V DC HXE051H
110 V AC HXE053H
240 V AC HXE054H
445 V AC HXE055H

Uitschakelspoelen door minimum spanning
UV vertraagd
vertraging : 500 ms

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Hoofdapparatuur
Toebehoren voor hoofdautomaten en -schakelaars 1000 A

Directe draaibediening  
- vergrendelbaar,
-  voorzien van een frontale afdekkap met handgreep,
-  kunnen zonder extra schroeven worden bevestigd op de plaats van de frontale 

afdekkap van de automaat.

Afneembare draaibediening
- IP55,
-  geleverd met bedieningsas en aanpassingsstuk op de automaat.

 X Technische karakteristieken : 

HXE030H

HXE031H

HXD039H

HXE040H

HXE065H

HYE021H

HYE031H

Omschrijving Karakteristieken Ref. Ref.
3 P 4 P

Rechtstreekse draaibediening vergrendelbaar handvat HXE030H HXE030H

Afneembare draaibediening vergrendelbaar handvat HXE031H HXE031H

Vergrendelkit vergrendeling handgreep voor 3 hangsloten, 
Ø 8 mm maxi

HXD039H HXD039H

Onderlinge mechanische vergrendeling kabelverbinding HXE065H HXE065H

Gemotoriseerde bediening 24 - 48 V DC HXE040H HXE040H
100 - 240 V AC HXE042H HXE042H

Klembeschermers voor rechte verlengschotten HYE021H HYE022H
voor achteraansluiting HYE025H HYE026H

Achteraansluiting 800 A HYE031H HYE032H
1000 A HYE033H HYE034H

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Hoofdapparatuur
Hoofdautomaten en -schakelaars 1600 A

Hoofdautomaten en -schakelaars h1600
Elektronische afschakelaar LSI

L - lange vertraging (beveiliging tegen overbelasting) :
Ir regelbaar : 0,4 tot 1 x In
S - korte vertraging (beveiliging tegen kortsluiting) : 
2,5 tot 10 x Ir  
I - ogenblikkelijk 0,1 - 0,2 s.

Driepolig 3P3D en vierpolig 4P4D 
(regelbare nulleider : 0 - 50 % - 100 %).
Drukknop voor mechanische test, verzegelbare regeling.

Aansluiting 
Onmiddellijk op klem met kabelschoen met een breedte van 60 mm maxi.
Conform de norm IEC 60947-2.

De apparaten worden geleverd met gemonteerde verlengschotten.

Schakelaars met vrije afschakeling 
Voor afschakeling op afstand door middel van ingebouwde uitschakelspoel  
(in optie). 

Conform de norm IEC 60947-3 AC 23 A / DC 22 A.

 X Technische karakteristieken : 

Automaten h1600 - 50 kA 
LSI

Automaten h1600 - 70 kA 
LSI

Schakelaars met vrije afschakeling

Karakteristieken In Ref. Ref.
3 P 4 P

onderbrekingsvermogen :
Icu : 50 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

1250 A HNF980H HNF981H
1600 A HNF990H HNF991H

Karakteristieken In Ref. Ref.
3 P 4 P

onderbrekingsvermogen :
Icu : 70 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

1250 A HEF980H HEF981H
1600 A HEF990H HEF991H

Karakteristieken In Ref. Ref.
3 P 4 P

gebruikscategorie :
AC 22 A / AC 23 A
Ue : 415 V AC
Icw (0,3s) = 20 kA

1250 A HCF980H HCF981H
1600 A HCF990H HCF991H

HCF981H

HEF981H

HNF990H

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Hoofdapparatuur 
Toebehoren voor hoofdautomaten en -schakelaars 1600 A

Hulpcontacten
-  1 wisselcontact (ON/OFF) : meldt de positie "open" of  

"gesloten" van de automaat na een handeling of uitschakeling bij fout,
-  1 foutsignaalcontact : meldt de toestand van de automaat en de uitschakeling  

bij overbelasting, kortsluiting of aardlekfout.

Uitschakelspoelen door emissie spanning
Afschakeling op afstand van een hoofdautomaat of -schakelaar door een 
emissiespoel.
Dienstspanning : 0,7 tot 1,1 x Un.

Uitschakelspoelen door minimum spanning
Schakelen een hoofdautomaat of -schakelaar uit als de spanning van Un daalt  
tussen 35 en 70 %, regelingsspanning 0,85 x Un.

 X Technische karakteristieken : 

HXC021H HXC024H

HXC004H

HXE014H

Karakteristieken Ref.

1 wisselcontact (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NG

HXC021H

Karakteristieken Ref.

1 wisselcontact
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NG

HXC024H

Karakteristieken Ref.

24 V DC HXC001H
48 V DC HXC002H
100 - 120 V AC HXC003H
200 - 240 V AC HXC004H
380 - 450 V AC HXC005H

Karakteristieken Ref.

24 V DC HXE011H
110 - 120 V AC HXE013H
220 - 240 V AC HXE014H
380 - 415 V AC HXE015H

Uitschakelspoelen door emissie spanning
SH

Uitschakelspoelen door minimum spanning
UV

Hulpcontact
AX
signalisatie

Karakteristieken Ref.

24 V DC HXF051H
110 V AC HXF053H
240 V AC HXF054H
440 V AC HXF055H

Uitschakelspoelen door minimum spanning
UV vertraagd
vertraging : 500 ms

Hulpcontact
AL
foutmelding

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Hoofdapparatuur 
Toebehoren voor hoofdautomaten en -schakelaars 1600 A

Directe draaibediening 
- vergrendelbaar,
-  voorzien van een frontale afdekkap met handgreep,
-  kunnen zonder extra schroeven worden bevestigd op de plaats van de frontale 

afdekkap van de automaat.

Afneembare draaibediening
- IP55,
-  geleverd met bedieningsas en aanpassingsstuk op de automaat.

 X Technische karakteristieken : 

HXF040H

HXF039H

HXF031H

HXF030H

Karakteristieken Ref.

vergrendelbaar handvat HXF030H

Karakteristieken Ref.

vergrendelbaar handvat HXF031H

Karakteristieken Ref.

vergrendeling handgreep voor 3 hangsloten, hengsel Ø 8 mm maxi HXF039H

Karakteristieken Ref.

24 V DC HXF040H
200 - 230 V AC HXF042H

Rechtstreekse draaibediening 

Afneembare draaibediening

Vergrendelkit

Gemotoriseerde bediening

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw



 5.28

Differentieelrelais
met of zonder weergave

Beveiligingsrelais met residuele differentieelstroom, met afzonderlijke 
detectietorus
Deze apparaten zorgen voor de beveiliging van elektrische installaties en van 
personen tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking bij TI-,TN- en IT-stelsel.

Hiermee kunnen automaten en schakelaars met vrije uitschakeling die zijn uitgerust 
met een minimumspanningsspoel differentieel worden gemaakt.

Versie met staafdiagram-display 
Signalering van de verliesstroom via balkje dat in % de grootte van deze stroom 
aangeeft vóór de uitschakeling van het relais (5 tot 75 %).  
Met een vooralarmuitgangscontact kan elke overschrijding van IΔn met 50 % op 
afstand worden overgebracht.

Uitvoering met LCD-display
-  biedt bovendien de mogelijk heid om op de voorkant de ogenblikkelijke gemeten 

foutstroom weer te geven (echte effectieve waarde),
-  voorzien van een standaarduitgang 1 NO/NG, een uitgang voor alarm bij fout-

stroom instelbaar 50 – 60 – 70 – 80 % en een uitgang met positieve beveiliging 
bij onderbreking van de verbinding relais / torus (foutindicatie-LED knippert),

-  HR534 biedt bovendien de mogelijkheid om 4 aardlekschakelaars te realiseren  
of schakelaars door aansluiting van 4 toruskringen.

Detectietorussen
Het gamma HR5xx kan op de torussen HR83x en HR70x worden aangesloten.

Karakteristieken
-   positieve beveiliging : het relais treedt in werking als de verbinding tussen het    

relais en de torus wordt verbroken en het storingslampje knippert,
-  de verliesstroom wordt in het geheugen opgeslagen en moet worden bevestigd 

(reset),
-   testdrukknop voor simulatie van een storing waarbij wordt gecontroleerd of alle 

apparaten uitgeschakeld zijn,
-  beveiliging tegen ongewenst uitschakelen en immuniteit van het type A en Hl,
-   uitschakeling bij verliesstroom met constante component, IΔn,
-   signalering van de storing via verklikkerlampje op de voorzijde,
-  spanningsverklikker.

Voedingsspanning : 230 V.
Frequentie : 50 / 60 Hz.

Aansluitingscapaciteit
- stijve draad : 1,5 tot 10 mm²
- soepele draad : 1 tot 6 mm²
maximum kabellengte : test en reset op afstand is 20 m.

Conform de elektromagnetische compatibiliteit (CEM)

Conform de normen :
IEC 60947-2 bijlage B
IEC 60755 CEI 61008 - 1
IEC 61543

 X Technische karakteristieken en afmetingen, zie pagina 5.41

HR520

HR502

HR534

Differentieelrelais

standaarduitgang 1 NO/NG

Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

ogenblikkelijke uitschakeling,
vaste gevoeligheid,
IΔn : 30 mA

1 1 HR500

IΔn : 300 mA 1 1 HR502

Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

standaardversie 1 NO/NG 3 1 HR510
- kruipstroomindicator,
- uitgang positieve beveiliging, 
-  uitgang 50 % verliesstroom met  

staafdiagram-display

3 1 HR520

Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

- 1 kring 3 1 HR525
-  4 kringen  

voor de aansluiting van  
4 verschillende torussen

3 1 HR534

Differentieelrelais

Differentieelrelais met LCD weergave

standaarduitgang 1 NO/NG
instelbare gevoeligheid :
IΔn :  0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 A

instelbare tijdvertraging : 0 - 0,1 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 1 - 3 s

instelbare gevoeligheid :
IΔn : 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 30 A

instelbare tijdvertraging : 0 - 0,02  -  0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,75 -  1 - 3 - 5 - 10 s
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Torussen
voor differentieelrelais

Detectietorussen
De torussen kunnen worden gekoppeld aan alle differentieelrelais van HR500 tot 
HR534. Hiermee kan aan alle stroomverdelingsvereisten worden voldaan.
-   6 cirkelvormige torussen met een doorsnede van 30 tot 210 mm,
-  3 gesloten rechthoekige torussen,

Montage 
-  ofwel rechtstreeks op de kabels of op soepel koper,
-  ofwel op de kits met geperforeerde platen in de univers of quadro kasten,
-  HR700 kan op een DIN-rail geplaatst worden.

Installatieaanwijzingen 
-  de torus op een recht deel van de kabels bevestigen,
-  de kabels of rails in de torus leiden,
-  de PE-geleider mag niet door de torus gaan.

Aansluitingen 
- stijve draad 1,5 tot 4 mm2

- soepele draad 1 tot 6 mm2

Maximum lengte torus/relais 
-  maximum 50 m met getwijnde draad van 1,5 mm2.

 X Technische karakteristieken en afmetingen, zie pagina's 5.42 en 5.43

HR830

HR700

Cirkelvormige torussen

Torussen met rechthoekige sectie

Omschrijving Verpakk. Ref.

Ø 30 mm 1 HR700
Ø 35 mm 1 HR701
Ø 70 mm 1 HR702
Ø 105 mm 1 HR703
Ø 140 mm 1 HR704
Ø 210 mm 1 HR705

Omschrijving Verpakk. Ref.

70 x 175 mm 1 HR830
115 x 305 mm 1 HR831
150 x 350 mm 1 HR832
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Modulaire schakelaars met draaibediening
van 40 tot 160 A

Modulaire scheidingsschakelaars met manuele bediening
-  direct,
-  afneembaar op de deur (optie).

In : 40 tot 160 A
IP20

Ze verzekeren de bediening onder belasting en de veiligheidsscheiding van elke 
elektrische laagspanningskring.

Conform de norm EN 60947-3.

Karakteristieken 
Vierpolige schakelaars met dubbele volledig zichtbare stroomonderbreking
(40 tot 80 A) en met dubbele zichtbare stroomonderbreking (100 tot 160 A), met 
een bruuske inschakeling. Deze schakelaars, worden onmiddellijk op de DIN-rail 
gevestigd.

Plaatsing 
In alle Hager kasten mogen de versies met zichtbare stroomonderbreking 
stroomopwaarts in de installatie gebruikt worden.

De verdeelblokken met klemmen op trapniveau zijn speciaal aangepast  
om de stroomafwaartse verdeling van deze producten te verzekeren.

De schakelknop is, in open stand, vergrendelbaar met een hangslot.

De aansluiting gebeurt op beschermde kooiklemmen.

Opties 
Afneembare bediening op deur, hulpcontact.

Aansluitingen :
40, 63 A : maxi 16 mm² stijve draad
80 A : maxi 35 mm² stijve draad
100, 125, 160 A : maxi 70 mm² stijve draad. 

 X Technische karakteristieken en afmetingen, zie pagina 5.44

HAB404

HAE416

HZC010

HZC311

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Vierpolige schakelaars met volledig 
zichtbare stroomonderbreking

In 40 A 3,5 1 HAB404
In 63 A 3,5 1 HAB406
In 80 A 4,5 1 HAC408

Schakelaars met zichtbare
stroomonderbreking

In 100 A 8 1 HAE410
In 125 A 8 1 HAE412
In 160 A 8 1 HAE416

Klembeschermers voor schakelaars van 40 tot 63 A 1 HZC212
voor schakelaars van 80 A 1 HZC214
voor schakelaars van 100 tot 160 A 1 HZC218

Verlengas In 40 tot 80 A 200 mm 1 HZC112
320 mm 1 HZC113

In 100 tot 160 A 200 mm 1 HZC115
320 mm 1 HZC116

Afneembare bediening op de deur voor schakelaars van 40 tot 80 A 1 HZC010
voor schakelaars van 100 tot 160 A 1 HZC014

Hulpcontact
1 NO + 1 NG

230 V~
voor schakelaars 40 tot 160 A 1 HZC311
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Hoofdschakelaars met draaibediening
van 125 tot 1600 A

Scheidingsschakelaar met manuele draaibediening
Ith (40 °C) : 125 tot 1600 A
Un = 400 / 690 V~

Gebruik : professionele lokalen.

Karakteristieken 
Schakelaars met waarneembare stroomonderbreking, met snelle dubbele  
onderbreking, snelle in- en uitschakeling, actieve onderbreking, visualisering van  
de onderbreking of de inschakeling, zelfreinigende contacten in verzilverd koper.

Polyesterbehuizing verstevigd met glasvezel, zelfdovend, met grote  
kruipstroom- en vlamboogweerstand, tropenvast.

Conform de norm IEC 947-3

Opties 
-  afneembare draaibediening,
-  hulpcontact.

 X Technische karakteristieken en afmetingen, zie pagina's 5.45, 48, 49

HA452

HA454

HZ023

HZ033

HZC002

HZC202

Omschrijving Karakteristieken In/A Verpakk. Ref. Ref.
3 P 4 P

Schakelaars met manuele  
draaibediening

driepolig      vierpolig

 

geleverd met :
1 hendel vergrendelbaar met hangslot,  
bevestigingsschroeven en -moeren

schakelaar met volledige  
waarneembare onderbreking

125 A 1 HA351 HA451
160 A 1 HA352 HA452
250 A 1 HA354 HA454

aansluiting op klemmen

Ith 160 A : 95 mm² max 
Ith 250 A : 150 mm² max
Ith 400 A : 240 mm² max 
of 2 x 150 mm² max

400 A 1 HA357 HA457
630 A 1 HA358 HA458
800 A 1 HA360 HA460
1250 A 1 HA362 HA462
1600 A 1 HA364 HA464

Beveiligingsschermen voor opwaartse  
en afwaartse aansluitklemmen

voor schakelaars :

- HA351, HA352 1 HZ033 -
  HA451, HA452 1 - HZ043
- HA354, HA357 1 HZ034 -
  HA454, HA457 1 - HZ044
- HA358 1 HZ035 -
  HA458 1 - HZ045
- HA360, HA460 1 HZ036 HZ046

- HA362, HA364 1 HZ037 -
- HA462, HA464 1 - HZ047

Doorzichtige beschermkappen

biedt een IP 2X beveiliging van  
de stroomop- en stroomafwaartse  
aansluitingen

voor schakelaars :

- HA351, HA352 1 HZC201
- HA451, HA452 1 HZC202
- HA354, HA357 1 HZC203
- HA454, HA457 1 HZC204
- HA358 1 HZC205
- HA458 1 HZC206

Hulpcontact NO / NG
2 wisselcontacten

voorijlend signalisatiecontact voor 
hoofdschakelaars tot 1600 A

In 12 A - 250 V~ ; AC 1

geleverd met bevestigingsschroeven 
en isolerende plaat

1 HZ023

Afneembare draaibediening op deur voor schakelaar 125 tot 630 A 1 HZC002
voor schakelaar 800 tot 1600 A 1 HZC003

Verlengas voor schakelaar 125 tot 630 A 200 mm 1 HZC101
320 mm 1 HZC102

voor schakelaar 800 tot 1600 A 200 mm 1 HZC105
320 mm 1 HZC106
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Modulaire omschakelaars
van 20 tot 125 A

Omschakelaars van 20 tot 125 A
Verzekert de manuele schakeling, omschakeling van een bron of lastschakeling  
van twee laagspanningskringen, alsook de veiligheidsscheiding.

Aansluiting voor koperen kabels met kooiklemmen.

Vierpolig
Modulaire schouderhoogte, montage op DIN-rail, verzegelbaar in standen 
I, 0 of II.

Elke omschakelaar kan met max. 2 hulpcontactblokken uitgerust worden.

Conform de norm IEC / EN 60947-3

Aansluitingen 
-  HIM402 en HIM404 : 16 mm² stijve of soepele
-  HIM406 en HIM408 : 35 mm² stijve of soepele
-  HI405R en HI406R : 50 mm² stijve of soepele

 X Technische karakteristieken en afmetingen, zie pagina 5.50

HZC016

HIM408

HZC016

HZ156R

HZC311

HZC212

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

In/A Ref.

Omschakelaars

G

net nood

geleverd zonder overbruggingsbaar

waarneembare veiligheidsscheiding 7 20 A HIM402
7 40 A HIM404
8 63 A HIM406
8 80 A HIM408

zichtbare veiligheidsscheiding 12,5 100 A HI405R
12,5 125 A HI406R

Afneembare draaibediening op de deur
3 stabiele standen 0, I, II
verzegelbaar met 3 sloten, 
geleverd zonder as

voor HIM van 20 tot 80 A HZC016
voor HI van 100 tot 125 A HZI004

Hulpcontacten
1 NO + 1 NG
5 A - 250 V~

voor HIM van 20 tot 80 A HZC311
voor HI 100 en 125 A HZ160R

Klembeschermers
geleverd met verzegelingskit

voor HIM van 20 tot 63 A HZC212
voor HIM 80 A HZC214

Assen voor afneembare draaibediening voor HIM van 20 tot 80 A
- lengte 200 mm HZC112

- lengte 300 mm    HZC113
voor HI 100 en 125 A
- lengte 200 mm   HZC103

- lengte 300 mm HZC104

Overbruggingsbaren voor HI 20 en 40 A HZC707
voor HI 63 en 80 A HZC709
voor HI 100 en 125 A HZ156R
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Omschakelaars met draaibediening 
125 A tot 1600 A

Omschakelaar met manuele draaibediening 
-   direct,
-   afneembaar.

Versie : vierpolig
Ith (40 °C) : 125 tot 1600 A
Un = 400 / 690 V~

Functie 
Verzekert de schakeling, omschakeling van een bron of lastschakeling van twee 
laagspanningsvermogenkringen, alsook de veiligheidsscheiding.
Voorbeeld : schakeling tussen een noodgroep en het net.

Karakteristieken 
-   volledig waarneembare vierpolige veiligheidsscheiding en zichtbare dubbele  

bruuske onderbreking,

-   3 stabiele standen: I, 0, II en omschakelbaar onder last,
-   te openen met positieve actie,
-  visualisering van onderbreking en inschakeling,
-  zelfreinigende contacten in verzilverd koper,
- IP20,
-   vergrendelbaar.

Conform de norm
IEC / EN 60947-3

Opties
- afneembare draaibediening,
- hulpcontacten,
- overbruggingsbaren.

 X Technische karakteristieken en afmetingen, zie pagina's 5.45, 51

HZI204

HZC204

HZ160

HZC101

HZI002

HZ159

Omschrijving Karakteristieken In/A Verpakk. Ref.

Manuele omschakelaar 
3 vaste standen  : I, 0, II

net nood

belasting

G

geleverd met :
-  directe handbediening, vergrendelbaar 

met hangslot,
- bevestigingsmoeren

In 125 A 1 HI451
In 160 A 1 HI452
In 250 A 1 HI454
In 400 A 1 HI456
In 630 A 1 HI458
In 800 A 1 HI460
In 1250 A 1 HI462
In 1600 A 1 HI464

Afneembare draaibediening op deur
3 standen : I, 0, II

-  voor HI451, HI452, HI454, HI456, HI458 1 HZI002
-  voor HI460, HI462, HI464 1 HZI006

Hulpcontact
2 wisselcontacten
In = 12 A
250 V~ AC 1

van 125 tot 1600 A 1 HZ160

Overbruggingsbaren

Stel van 4 overbruggingsbaren
om opwaarts of afwaarts een 
gemeenschappelijk punt te creëren 
om de schakelaars om 
te vormen naar een omschakelaar

-  voor HI451 en HI452 1 HZ156
-  voor HI454 1 HZ157
-  voor HI456 1 HZ158
-  voor HI458 1 HZ159
-  voor HI460 1 HZ162
-  voor HI462 1 HZ163
-  voor HI464 1 HZ164

Verlengassen -  voor HI451, HI452, 
HI454, HI456, HI458

200 mm 1 HZC101
320 mm 1 HZC102

-  voor HI460, HI462, 
HI464

200 mm 1 HZC105
320 mm 1 HZC106

Beveiligingsschermen - pour HI451, HI452 1 HZI201
- pour HI454, HI456 1 HZI202
- pour HI458 1 HZI203
-  voor HI460 1 HZI204
-  voor HI462, HI464 1 HZI205

HI452

Klembeschermers -  voor HI451, HI452 1 HZC202
-  voor HI454, HI456 1 HZC204
-  voor HI458 1 HZC206
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Omschakelaars met gemotoriseerde bediening van 63 tot 160 A
Verzekert de automatische schakeling, omschakeling van een bron of lastschakeling 
van twee laagspanningsvermogenkringen, alsook de veiligheidsscheiding.

Vierpolig
Verzegelbaar in stand 0.

Geïntegreerde sturing en dubbele voeding.

Montage op rooster of op DIN-rail.

Elk apparaat kan met max. 2 hulpcontactblokken uitgerust worden.

Conform de norm EN 60947-6

Aansluiting voor koperen kabels met kooiklemmen.

Aansluitingen 
- 70 mm2 stijve of soepele draad

 X Technische karakteristieken en afmetingen, zie pagina 5.46

HIC416A

HZI300

HZI401

HZI218

HZI210

Omschrijving Karakteristieken In/A Verpakk. Ref.

Omschakelaars met gemotori- 
seerde bediening
3 stabiele standen 0, I, II

G

net nood

geleverd zonder overbruggingsbaar

vierpolig 63 A 1 HIC406A
80 A 1 HIC408A
100 A 1 HIC410A
125 A 1 HIC412A
160 A 1 HIC416A

Overbruggingsbaren
2  x 4 P

voor omschakelaars 63 tot 125 A 1 HZI400
voor omschakelaar 160 A 1 HZI401

Hulpcontacten 1 NO + 1 NG
5 A - 250 V~

1 HZI300

Klembeschermer verzegelbaar 1 HZC218

Frontaal deksel verzegelbaar 1 HZI210

Omschakelaars met gemotoriseerde bediening 
van 63 tot 160 A
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Omschakelaars met gemotoriseerde bediening 
van 125 tot 800 A

Omschakelaars met gemotoriseerde bediening
Versie : vierpolig
Ith (40 °C) : 125 tot 800 A

Functie
Verzekert de schakeling, omschakeling van een bron of lastschakeling van twee 
laagspanningsvermogenkringen, alsook de veiligheidsscheiding. 
Voorbeeld : schakeling tussen een noodgroep en het net.

Karakteristieken
 - volledige integratie van de automatische omschakellogica  
(controlerelais, tijdschakeling, testfuncties),

 - aansluiting via schroefvlakken,
 - 3 stabiele standen : I, 0, II,
 - montage op plaat of rooster,

 - de montage van de omschakelaars HIC is enkel aanbevolen  
in de cel quadro+,

 -  vergrendelbaar in stand 0,
 - zekeringen te voorzien voor de sturingen.

Conform de norm IEC 60947-3 et 6-1

Opties
- overbruggingsbaren,
- beschermkappen,
- beveiligingsscherm

 X Technische karakteristieken en afmetingen, zie pagina's 5.47, 52

Omschrijving Karakteristieken In/A Verpakk. Ref.

Omschakelaars met 
gemotoriseerde bediening

3 stabiele standen I,0,II

net nood

G

geleverd zonder overbruggingsbaar

vierpolig,
geïntegreerde stuurcontrole

125 A 1 HIC412G
160 A 1 HIC416G
250 A 1 HIC425G
400 A 1 HIC440G
630 A 1 HIC463G
800 A 1 HIC480G

Klembeschermers - voor HIC412G, HIC416G 1 HZC202
- voor HIC425G, HIC440G 1 HZC204
- voor HIC463G 1 HZC206

Beveiligingsscherm - voor HIC412G, HIC416G 1 HZI201
- voor HIC425G, HIC440G 1 HZI202
- voor HIC463G 1 HZI203
- voor HIC480G 1 HZI204

Overbruggingsbaren - voor HIC412G, HIC416G 1 HZ156
- voor HIC425G 1 HZ157
- voor HIC440G 1 HZ158
- voor HIC463G 1 HZ159
- voor HIC480G 1 HZ162

HIC425G

HZC202

HZI204

HZ156

HZI411

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Aftakkingskit
(spanning)

- pour HIC412G, HIC416G 1 HZI410
- pour HIC425G 1 HZI411
- pour HIC440G 1 HZI412
- pour HIC463G 1 HZI413
- pour HIC480G 1 HZI414



 5.36

HZC002

HZC101

HZF302

Zekeringsscheidingsschakelaars HFD van 160 tot 630 A

Scheiding en beveiliging tegen overbelastingen en kortsluitingen.
De sturingskring kan getest worden tot 400 A (zonder inschakeling  
van het vermogen) dankzij de hulpcontacten.

Conform de normen  NF EN 60947-3, EN 60269-1, EN 60269-2

 X Technische karakteristieken en afmetingen, zie pagina 5.53

Omschrijving Karakteristieken In Verpakk. Ref.
3 P

Ref.
4 P

Zekeringsscheidings
-schakelaars
geleverd zonder zekeringen,
draaibedieningen en assen apart  
te bestellen

voor zekering NH00 160 A 1 HFD316 HFD416
voor zekering NH1 250 A 1 HFD325 HFD425
voor zekering NH2 400 A 1 HFD340 HFD440
voor zekering NH3 630 A 1 HFD363 HFD463

Klembeschermers
worden gemonteerd aan boven- 
of onderkant

voor schakelaars 160 A 1 HZF202 HZF203
voor schakelaars 250 en 400 A 1 HZF204 HZF205
voor schakelaars 630 A 1 HZF206 HZF207

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.
4 P

Afneembare draaibediening op deur
verzegelbaar met 3 sloten,
geleverd zonder as

voor schakelaars 160 A tot 400 A 1 HZC002
voor schakelaar 630 A 1 HZC003

Verlengassen voor afneembare  
draaibediening

voor schakelaars 160 tot 400 A
lengte 200 mm

1 HZC101

voor schakelaars 160 tot 400 A
lengte 320 mm

1 HZC102

voor schakelaar 630 A
lengte 200 mm

1 HZF102

voor schakelaar 630 A
lengte 320 mm

1 HZF104

Nul-link 125 A 1 HZF601
250 A 1 HZF602
400 A 1 HZF603
630 A 1 HZF604

Hulpcontacten 1 NO 5 A - 250 V~ 1 HZF301
1 NG 5 A - 250 V~ 1 HZF302

Zekeringsscheidingsschakelaars HFD 
van 160 tot 630 A

HFD316

HZF203

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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 X Technische karakteristieken : 

gamma X160 P160
product schakelaars automaten automaten
referentie HCA HHA HNA HMS
aantal polen    (No.)  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4
algemene karakteristieken
aangewezen nominale stroom  In  (A) 160 160
bereik van de nominale stroom Magnetothermisch  (A) 
     Elektronisch  (A)

125 - 160 
-

25 - 160 
-

25 - 160 
40 - 160

nominale spanning (AC)  Ue (V) 220 - 440 220 - 690
frequentie  f (Hz) 50/60 50/60
aangewezen isolatiespanning  Ui (V) 800 800
aangewezen spanning van impulsweerstand Uimp (kV) 8 8
onderbrekingsvermogen (Icu)
  (AC) 50-60 Hz 220/230 V  Icu (kA) - 35 85 65
 (AC) 50-60 Hz 380/415 V  Icu (kA) - 25 40 50
 (AC) 50-60 Hz 480/500/525 V Icu (kA) - - - -
 (AC) 50-60 Hz 660/690 V  Icu (kA) - - - 6
 (DC) 250 V - 2 polen in serie  Icu (kA) - 10 10 -
onderbrekingsvermogen (Ics)
 (AC) 50-60 Hz 220/230 V  Ics (kA) - 25 40 65
 (AC) 50-60 Hz 380/415 V  Icu (kA) - 20 20 50
 (AC) 50-60 Hz 480/500/525 V Ics (kA) - - - -
 (AC) 50-60 Hz 660/690 V  Ics (kA) - - - 6
 (DC) 250 V - 2 polen in serie  Ics (kA) - 5 5 -
inschakelvermogen bij kortsluiting Icm (kA) 2,8 - - -
toegestane kortstondige stroom voor 1s Icw (kA) 2 - - -
omgeving
gebruiksklasse (IEC 60947-2)   - A A
kalibratietemperatuur   (C°) - 40 50
declasseringscoëfficiënt  40°C - 100% 100%
   50°C - 100% 100%
   55°C - 95% 94%
   60°C - 93% 91%
   65°C - 90% 88%
scheidingsvermogen beschikbaar beschikbaar
elektrische levensduur  (aantal cylci) 10000 10000
mechanische levensduur (aantal handelingen) 20000 40000
werkingstemperatuur   (C°) -25 tot +70 -25 tot +70
opslagtemperatuur   (C°) -35 tot +70 -35 tot +70
gedissipeerd vermogen (In voor een 3P)  (W) 39 43
automaat
normen (IEC) CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-2
TM (magnetothermisch) - beschikbaar beschikbaar
T vast, M vast - beschikbaar -
T regelbaar, M vast - beschikbaar -
T regelbaar, M regelbaar - beschikbaar
instelwaarde   thermisch - 0,63 tot 1 x In 0,63 tot 1 x In
instelwaarde   magnetisch - 6 tot 12 x In (125 A)

6 tot 10 x In (160 A)
LSI - Energy (elektronisch)
lange vertraging - LSI 

Ir = Ir1 x Ir2
Ir1 = 2,5 tot 1
Ir2 = 0,91 tot 1* 
Energy 
Ir = Ir1/ Ir1 = stappen van 1 A

korte vertraging - Isd = 1,5 tot 10 x In
vertraging - LSI - Energy 50 tot 400 ms
aansluitingen
standaard aansluittype kooien kooien
maximale capaciteit   (mm2) 95 95 kooien - 120 klemmen
klembreedte   (mm) - 21
klembeschermers beschikbaar beschikbaar
aansluitkooi ingebouwd beschikbaar
verlengschot beschikbaar beschikbaar
achteraansluiting neen beschikbaar
afmetingen
hoogte   (mm) 130 130
breedte 3P /4P   (mm) 75 /100 90 / 120
diepte    (mm) 68 97
gewicht 3P / 4P   (kg) 0,715 / 0,95 1,1 / 1,4

Hoofdapparatuur
Automaten en schakelaars X160, P160
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Hoofdapparatuur
Automaten en schakelaars P250 en X630

gamma P250 X630 P630 H1000 H1600
product schakelaars automaten automaten schakelaars automaten schakelaars automaten schakelaars automaten
referentie HCT HMT HMJ HEJ HCW HMW HEW HCE HNE HEExxxH HCF HNF HEF
aantal polen    (No.)  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4
algemene karakteristieken
aangewezen nominale stroom  In  (A) 250 630 630 630 1000 1600
bereik van de nominale stroom Magnetothermisch  (A) 
  Elektronisch  (A)

250 
-

50 - 250 
40 - 250

250 tot 630 
-

400 - 630 
-

- 
250 tot 630 (250 tot 400 AB)

- 
800 - 1000

- 
1250 - 1600

nominale spanning (AC)  Ue (V) 220 - 690 220 - 690 220 - 690 220 - 690 220 - 690 220 - 690
frequentie  f (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
aangewezen isolatiespanning  Ui (V) 800 800 800 800 800 800
aangewezen spanning van impulsweerstand  Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8
onderbrekingsvermogen (Icu)
 (AC) 50-60 Hz 220/230 V  Icu (kA) - 65 65 85 - 65 85 - 85 (800 A) 100 - 100 100
 (AC) 50-60 Hz 380/415 V  Icu (kA) - 50 50 70 - 50 70 - 50 70 - 50 70
 (AC) 50-60 Hz 480/500/525 V Icu (kA) - - - - - - - - 30 30 - 45 65
 (AC) 50-60 Hz 660/690 V  Icu (kA) - 6 6 6 - 6 6 - 20 20 - 25 45
 (DC) 250 V - 2 polen in serie  Icu (kA) - - - - - - - - - - - - -
onderbrekingsvermogen (Ics)
 (AC) 50-60 Hz 220/230 V  Ics (kA) - 65 65 85 - 65 85 - 85 (800 A) 100 (800 A) - 75 75
 (AC) 50-60 Hz 380/415 V  Icu (kA) - 50 50 50 - 50 70 - 50 50 - 50 50
 (AC) 50-60 Hz 480/500/525 V Ics (kA) - - - - - - - - 30 30 - 45 50
 (AC) 50-60 Hz 660/690 V  Ics (kA) - 6 6 6 6 6 6 - 20 20 - 25 34
 (DC) 250 V - 2 polen in serie  Ics (kA) - - - - - - - - - - - - -
inschakelvermogen bij kortsluiting Icm (kA) 5 - - - 13 - - 20 - - 45 - -
toegestane kortstondige stroom voor 1s Icw (kA) 2 - - - 7,6 - - 10 (0,3s) - - 20 (0,3s) - -
omgeving
gebruiksklasse (IEC 60947-2)   - A A - A - B (800 A) - A (1000 A) - B
kalibratietemperatuur   (C°) - 50 50 - 50% - 40 - 40
declasseringscoëfficiënt  40°C - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
   50°C - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
   55°C - 96% 96% - 96% - 95% - 95%
   60°C - 94% 94% - 94% - 90% - 90%
   65°C - 90% 90% - 90% - 80% - 80%
scheidingsvermogen beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar
elektronische levensduur  (aantal cycli) 10000 10000 10000 10000 4500 4500
mechanische levensduur (aantal handelingen) 40000 20000 40000 40000 15000 15000
werkingstemperatuur   (C°) -25 tot +70 -25 tot +70 -25 tot +70 -25 tot +70 -25 tot +70 -25 tot +70
opslagtemperatuur   (C°) -35 tot +70 -35 tot +70 -35 tot +70 -35 tot +70 -35 tot +70 -35 tot +70
gedissipeerd vermogen (In voor een 3P)  (W) 51 83 83 83 150 170
automaat
normen (IEC) CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-2 CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-3 CEI 60947-2
uitschakelspoel : TM (magnetothermisch) - beschikbaar beschikbaar - - -
T vast, M vast - - - - - -
T regelbaar, M vast - - - - - -
T regelbaar, M regelbaar - beschikbaar beschikbaar - - -
Instelwaarde thermisch - 0,63 tot 1 x In 0,63 tot 1 x In - - -
Instelwaarde magnetisch -

-
-
10 x In (250 A)

5 tot 10 x In (400 A)
4 tot 8 x In (630 A)

- - -

lange vertraging LSI - Energy (elektronisch)
lange vertraging - LSI 

Ir = Ir1 x Ir2
Ir1 = 2,5 tot 1
Ir2 = 0,91 tot 1* 
Energy 
Ir = Ir1/ Ir1 = stap 1

- - LSI 
Ir = Ir1 x Ir2
Ir1 = 2,5 tot 1
Ir2 = 0,91 tot 1* 
*pas 0,01
Energy Ir = Ir1/Ir1 = stap 1

- LSI  
0,4 tot 1 x Ir

- LSI  
0,4 tot 1 x In

korte vertraging - Isd = 1,5 tot 10 xIn - - Isd = 1,5 tot 10 xIn - 2,5 tot 10 x Ir (800 A)
2,5 tot 8 x Ir (1000 A)

- 2,5 tot 10 x Ir

vertraging - LSI - Energy
50 tot 400 ms

- - 50 tot 400 ms - 0,1 - 0,2s - 0,1 - 0,2s

aansluitingen
standaard aansluittype kabelschoenen kabelschoenen kabelschoenen kabelschoenen kabelschoenen
maximale capaciteit   (mm2) 185 klemmen 300 klemmen 300 klemmen - -
klembreedte   (mm) 25 32 32 45 45
klembeschermers beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar
aansluitkooi beschikbaar beschikbaar beschikbaar - -
verlengschot beschikbaar beschikbaar beschikbaar ingebouwd ingebouwd
achteraansluiting beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar
afmetingen
hoogte   (mm) 165 260 260 273 / 433 370 / 570
breedte 3P /4P   (mm) 105 / 140 140 / 185 140 / 185 210 / 280 210 / 280
diepte    (mm) 97 150 150 99,5 140
gewicht 3P / 4P   (kg) 1,5 / 1,9 2,3 / 2,9 2,3 / 2,9 11 / 14,8 27 / 31

 X Technische karakteristieken : 
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gamma P250 X630 P630 H1000 H1600
product schakelaars automaten automaten schakelaars automaten schakelaars automaten schakelaars automaten
referentie HCT HMT HMJ HEJ HCW HMW HEW HCE HNE HEExxxH HCF HNF HEF
aantal polen    (No.)  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4  3 - 4
algemene karakteristieken
aangewezen nominale stroom  In  (A) 250 630 630 630 1000 1600
bereik van de nominale stroom Magnetothermisch  (A) 
  Elektronisch  (A)

250 
-

50 - 250 
40 - 250

250 tot 630 
-

400 - 630 
-

- 
250 tot 630 (250 tot 400 AB)

- 
800 - 1000

- 
1250 - 1600

nominale spanning (AC)  Ue (V) 220 - 690 220 - 690 220 - 690 220 - 690 220 - 690 220 - 690
frequentie  f (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
aangewezen isolatiespanning  Ui (V) 800 800 800 800 800 800
aangewezen spanning van impulsweerstand  Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8
onderbrekingsvermogen (Icu)
 (AC) 50-60 Hz 220/230 V  Icu (kA) - 65 65 85 - 65 85 - 85 (800 A) 100 - 100 100
 (AC) 50-60 Hz 380/415 V  Icu (kA) - 50 50 70 - 50 70 - 50 70 - 50 70
 (AC) 50-60 Hz 480/500/525 V Icu (kA) - - - - - - - - 30 30 - 45 65
 (AC) 50-60 Hz 660/690 V  Icu (kA) - 6 6 6 - 6 6 - 20 20 - 25 45
 (DC) 250 V - 2 polen in serie  Icu (kA) - - - - - - - - - - - - -
onderbrekingsvermogen (Ics)
 (AC) 50-60 Hz 220/230 V  Ics (kA) - 65 65 85 - 65 85 - 85 (800 A) 100 (800 A) - 75 75
 (AC) 50-60 Hz 380/415 V  Icu (kA) - 50 50 50 - 50 70 - 50 50 - 50 50
 (AC) 50-60 Hz 480/500/525 V Ics (kA) - - - - - - - - 30 30 - 45 50
 (AC) 50-60 Hz 660/690 V  Ics (kA) - 6 6 6 6 6 6 - 20 20 - 25 34
 (DC) 250 V - 2 polen in serie  Ics (kA) - - - - - - - - - - - - -
inschakelvermogen bij kortsluiting Icm (kA) 5 - - - 13 - - 20 - - 45 - -
toegestane kortstondige stroom voor 1s Icw (kA) 2 - - - 7,6 - - 10 (0,3s) - - 20 (0,3s) - -
omgeving
gebruiksklasse (IEC 60947-2)   - A A - A - B (800 A) - A (1000 A) - B
kalibratietemperatuur   (C°) - 50 50 - 50% - 40 - 40
declasseringscoëfficiënt  40°C - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
   50°C - 100% 100% - 100% - 100% - 100%
   55°C - 96% 96% - 96% - 95% - 95%
   60°C - 94% 94% - 94% - 90% - 90%
   65°C - 90% 90% - 90% - 80% - 80%
scheidingsvermogen beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar
elektronische levensduur  (aantal cycli) 10000 10000 10000 10000 4500 4500
mechanische levensduur (aantal handelingen) 40000 20000 40000 40000 15000 15000
werkingstemperatuur   (C°) -25 tot +70 -25 tot +70 -25 tot +70 -25 tot +70 -25 tot +70 -25 tot +70
opslagtemperatuur   (C°) -35 tot +70 -35 tot +70 -35 tot +70 -35 tot +70 -35 tot +70 -35 tot +70
gedissipeerd vermogen (In voor een 3P)  (W) 51 83 83 83 150 170
automaat
normen (IEC) CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-2 CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-3 CEI 60947-2 CEI 60947-3 CEI 60947-2
uitschakelspoel : TM (magnetothermisch) - beschikbaar beschikbaar - - -
T vast, M vast - - - - - -
T regelbaar, M vast - - - - - -
T regelbaar, M regelbaar - beschikbaar beschikbaar - - -
Instelwaarde thermisch - 0,63 tot 1 x In 0,63 tot 1 x In - - -
Instelwaarde magnetisch -

-
-
10 x In (250 A)

5 tot 10 x In (400 A)
4 tot 8 x In (630 A)

- - -

lange vertraging LSI - Energy (elektronisch)
lange vertraging - LSI 

Ir = Ir1 x Ir2
Ir1 = 2,5 tot 1
Ir2 = 0,91 tot 1* 
Energy 
Ir = Ir1/ Ir1 = stap 1

- - LSI 
Ir = Ir1 x Ir2
Ir1 = 2,5 tot 1
Ir2 = 0,91 tot 1* 
*pas 0,01
Energy Ir = Ir1/Ir1 = stap 1

- LSI  
0,4 tot 1 x Ir

- LSI  
0,4 tot 1 x In

korte vertraging - Isd = 1,5 tot 10 xIn - - Isd = 1,5 tot 10 xIn - 2,5 tot 10 x Ir (800 A)
2,5 tot 8 x Ir (1000 A)

- 2,5 tot 10 x Ir

vertraging - LSI - Energy
50 tot 400 ms

- - 50 tot 400 ms - 0,1 - 0,2s - 0,1 - 0,2s

aansluitingen
standaard aansluittype kabelschoenen kabelschoenen kabelschoenen kabelschoenen kabelschoenen
maximale capaciteit   (mm2) 185 klemmen 300 klemmen 300 klemmen - -
klembreedte   (mm) 25 32 32 45 45
klembeschermers beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar
aansluitkooi beschikbaar beschikbaar beschikbaar - -
verlengschot beschikbaar beschikbaar beschikbaar ingebouwd ingebouwd
achteraansluiting beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar beschikbaar
afmetingen
hoogte   (mm) 165 260 260 273 / 433 370 / 570
breedte 3P /4P   (mm) 105 / 140 140 / 185 140 / 185 210 / 280 210 / 280
diepte    (mm) 97 150 150 99,5 140
gewicht 3P / 4P   (kg) 1,5 / 1,9 2,3 / 2,9 2,3 / 2,9 11 / 14,8 27 / 31

Hoofdapparatuur
Automaten en schakelaars P630 tot H1600
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Hoofdapparatuur
Differentieelblokken X160, P250, X630, P630

 X Technische karakteristieken : 

product differentieelblokken
formaat X160 X160 P250 P630
referentie HBA (vast) HBA (regelbaar) HBT HBW
aantal polen 3, 4 3, 4 4 4
uitschakeltype mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch
norm IEC/en 60947-2 bijlage B ja ja ja ja
elektrische karakteristieken
nominale stroom maxi (40°) in A In 125 A 125 - 160 A 160 - 250 A 400 - 630 A
nominale spanning Ue V AC  (50/60hz) Ue 240 - 415 V 240 - 415 V 240 - 415 V 240 - 415 V
mechanische karakteristieken
voeding boven en onder ja ja ja ja
voor uitschakeling, geen extra externe elektrische bron ja ja ja ja
werking mogelijk met 2 actieve fasen ja ja ja ja
instellingen
gevoeligheid  iΔn IΔn (A) 300 mA 0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 

3 - 6 A 
0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 
3 - 6 A

0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 
3 - 6 A

uitgestelde afschakeling Δt Δt (s) inst. inst. 0,06 - 0,15 - 
0,3 - 0,5 - 1

inst. 0,06 - 0,15 - 
0,3 - 0,5 - 1

inst. 0,06 - 0,15 - 
0,3 - 0,5 - 1

maximale openingstijd ms 10 10 10 10
geen mogelijkheid om de differentieelblok 
te vertragen als IΔn = 30 mA

- ja ja ja

selectief product nee ja ja ja
mechanische testknop ja ja ja ja
isolatietest zonder strippen ja ja ja ja
elektrische testknop ja ja ja ja
resetknop ja ja ja ja
knop voor verzegelbare regeling nee ja ja ja
indicatie isolatieniveau via led 25 en 50% nee ja ja ja
indicatie van de werking via led nee ja ja ja
foutmeldingscontact differentieel ja ja ja ja
signaleringscontact 50% Idn nee ja ja ja
anti-transitorisch type AC ja ja ja ja
constante componenten (pulscontact) type A ja ja ja ja
differentieelblok hoge immuniteit type HI ja ja ja ja
-25°c ja ja ja ja
toebehoren en aansluiting
stalen kooien (x3/x4) ja (uitgerust) ja (uitgerust) toebehoren toebehoren
aansluiting via kabelschoen nee nee ja ja
direct verlengschot (x4) ja ja ja ja
verbreder verlengschot (x4) ja ja ja ja
klembeschermers (3P/4P) nee nee ja ja
fasescheiders (x3) ja ja ja ja
aaansluitcapaciteit stijve kabels mm² 4 - 95 4 - 95 35 - 185 35 - 300
aansluitcapaciteit soepele kabels mm² (met eindstuk) 4 - 70 4 - 70 35 - 150 35 - 185
aandraaimoment Nm 6 6 12 18
koperen baar (breedte) in mm nee nee 25 32
montage

op DIN-rail ja ja nee nee

bevestiging op montageplaat nee nee ja ja

bevestiging zijdelings zijdelings onderaan onderaan

montage door de klant ja ja ja ja

afmetingen en gewicht

totale afmetingen (B x H x D) in mm     

zijwaarts 4P 

L   mm 100 100 140 185

H   mm 165 165 108 150

H   mm 95 95 94 120

gewicht 3P   kg 1,4 1,4 - -

4P   kg 1,55 1,55 1,2 2,4
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HR510, HR520 HR525

N Ph Ph N

Technische specificaties

HR500 HR502 HR510 HR520 HR525 HR534

voedingsspanning relais ~ 50 / 60 Hz 230 V ± 20 %

gecontroleerde netspanning ~ 50 / 60 Hz 50 tot 700 V

standaarduitgang NO/NG
uitschakeling bij 85 % van I∆n (± 15 %)

ja ja ja ja ja ja

uitgang met positieve beveiliging ja ja ja ja ja ja

vooralarmuitgang (1NG) neen neen ja ja ja ja

test en reset op afstand neen neen neen neen ja ja

gevoeligheid I∆n 30 mA 300 mA 30 - 100 - 300 - 500 mA - 1 - 3 
- 10 A

30 - 100 - 300 - 500 mA - 1 - 3 
- 10 - 30 A

uitschakeling (± 20 %) ogenblikkelijk ogenblikkelijk, 0,1 - 0,3 - 0,4 - 
0,5 - 1 s - 3 s

ogenblikkelijk, S - 0,02 -  0,1 - 
0,3 - 0,4 - 0,5 - 1 s - 3 - 5 - 10 s

type A ja

verhoogde immuniteit HI ja neen

opgenomen vermogen 3 VA 5 VA 6 VA

bedieningsuitgang potentiaalvrije omschakelaar

onderbrekingsvermogen (stand. uitg.,
positieve beveiliging, vooralarm 50 %)

6 A / 250 V AC 1

toegelaten overbelasting aan torus 30 kA / 100 ms

spanning van test- en resetdrukknoppen 100 tot 250 V

max. lengte test- / resetverbinding 200 m

max. lengte torus- / relaisverbinding 50 m maxi met getwijnde draad 1,5 mm2 - 25 m met niet getwijnde draad

aansluiting relais : kooi-        stijve draad
                          klemmen  soepele draad
aansluiting torus                 stijve draad
                                           soepele draad

1,5 mm² tot 4 mm²
1 mm² tot 2,5 mm²
1,5 mm² tot 4 mm²
1 mm² tot 6 mm²

0,5 mm² tot 2 mm²
0,5 mm² tot 2 mm²
0,5 mm² tot 2 mm²
0,5 mm² tot 2 mm²

werkingstemperatuur -10 tot +55 °C

opslagtemperatuur -25 tot +70 °C

Legende :

reset-drukknop
test-drukknop
LED voor foutsignalering
spanningsverklikker
regeling van de gevoeligheid I∆n (A)
regeling van de tijdvertraging ∆t (s) 
standaarduitgang 1 NO / NG
uitgang met positieve beveiliging
vooralarmuitgang fout
 staafdiagram : duidt continu de waarde van de  
verliesstroom aan, 5 tot 15 %, 15 tot 30 %,  
30 tot 45 %, 45 tot 60 % en 60 tot 75 % van I∆n
LCD weergave

1
2

A

Z

9
8
7
6
5
4
3

Differentieelrelais

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Ech. ???

C

A1

A2

2,5 14 G

EB

D
H

F

Rechthoekige torussen :
HR830, HR831, HR832

Cirkelvormige torussen :
HR700

Afmetingen voor cirkelvormige torussen (mm)

HR701 tot HR705

Technische specificaties

A1A A2 B C D E F G H

HR832 150 350 460 270 140 415 28 48 8,5

HR830 70 175 260 162 85 225 22 40 7,5

HR831 115 305 400 225 116 360 25 48 8,5

-

-

-

ref.

A B C D E F

HR701 Ø 35 79 100 35 43 26

HR702 Ø 70 110 130 52 57 32

HR703 Ø 105 146 170 72 73 38

HR704

HR705

Ø 140

Ø 210

196

284

220

299

97

141

98

142

48,5

69 161

ref.

123

66

94

G

48,5

Afmetingen voor rechthoekige torussen (mm)

Torussen voor differentieelrelais

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Torussen voor differentieelrelais

30 4 x 162 2 x 502 352 352 352 502

35 4 x 252 2 x 702 352 502 352 702

70 4 x 1852 352 2402 352 3002

105 4 x 5002 352 3002 352 3002

140 4 x 6302 352 3002 352 3002

210 4 x 6302 352 3002 352 3002

70 x 175 4 x 6302 352 3002 352 3002

115 x 305 4 x 6302 352 3002 3002

150 x 350 4 x 6302 352 3002 352 3002

352

HR700

HR701 

HR702

HR703

HR704

HR705

HR830

HR831

HR832

AI3_R02V_T1_03

U 1000 R2V
 
1 geleider

U 1000 R2V
 
1 geleider

U 1000 R2V
kabel
2 geleiders

U 1000 R2V
kabel
4 geleiders

U 1000 R2V
kabel 4 geleiders
gedeeltelijk 
ontmanteld

U 1000 R2V
kabel 2 geleiders 
gedeeltelijk  
ontmanteld

2 x 4002 of 4 x 1502

2 x 6302  of 4 x 1852

2 x 6302  of 4 x 2402

2 x 6302  of 4 x 2402

2 x 6302  of 4 x 2402

2 x 6302  of 4 x 2402

2 x 6302  of 4 x 2402

  voor koper 
kabels X

  Ø binnenkant van  
de torus 

HO7 V-U
kabel 1 geleider

HO7 V-U
kabel 1 geleider

 30 HR700 4 x 352 2 x 702

 35 HR701 4 x 502 2 x 952

 70 HR702 4 x 2402 2 x 4002 of 4 x 1852

 105 HR703 4 x 4002 2 x 4002  of 4 x 2402

 140 HR704 4 x 4002 2 x 4002  of 4 x 2402

 210 HR705 4 x 4002 2 x 4002  of 4 x 2402

 70 x 175 HR830 4 x 4002 2 x 4002  of 4 x 2402

 115 x 305 HR831 4 x 4002 2 x 4002  of 4 x 2402

 150 x 350 HR832 4 x 4002 2 x 4002  of 4 x 2402

torus torus

Capaciteit van de torussen

voor koperen
kabels X

Ø binnen  
van de  
torus 

torus torus torus torustorus torus
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Modulaire schakelaars met draaibediening 
van 40 tot 160 A

D

A C

B E

EB

A C

D

EB

A C

D

Schakelaars HAB404, HAB406, HAC408

Schakelaars HAE410, 
HAE412, HAE416

Afmetingen (mm)

Technische karakteristieken schakelaars

Schakelaars HAB, HAC, HAE

volledig zichtbare stroomonderbreking met zichtbare stroomonderbreking

HAB404 HAB406 HAC408 HAE410 HAE412 HAE416
In 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A
A 60 60 71.5 135 135 135
B 68 68 76 124,5 124,5 124,5
C 48,5 48,5 48,5 50,5 50,5 50,5
D 75 75 75 76 76 76
E 110 110 110 189 189 189

HAB404 HAB406 HAC408 HAE410 HAE412 HAE416

In 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A
isolatiespanning Ui (V) 800 800 800 800 800 800
nominale spanning van impulsweerstand Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8
bedrijfsstroom AC 22 - 400 V (A) 40 63 80 100 125 160
bedrijfsstroom AC 23 - 400 V (A) 40 63 80 100 125 125
motorvermogen (kW) AC 23 A - 400 V~ 18,5 30 37 45 55 75
maximale kortsluitstroom (kA) 
in associatie met zekeringen  gG DIN

50 50 50 100 65 50

waarde zekering (A) 40 63 80 100 125 160
dynamische kortsluitstroom Icc (A piek) 6 000 9 000 9 000 12 000 12 000 12 000
toegelaten korte-duurstroom Icw 1s (kAeff) 2,5 3 3 7 7 7
mechanisch duurzaamheid (aantal schakelcycli) 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000
aansluiting (mm2) 16 16 35 70 70 70

D

A C

B E
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Elektrische en mechanische karakteristieken
Overeenkomstig de norm IEC / EN 60947-3

Schakelaars en omschakelaars met draaibediening 
van 125 tot 1600 A

Referenties HA451, 
HI451

HA452, 
HI452

HA454,
HI454

HA457
HI456

HA458, 
HI458

HA460
HI460

HA462 HI462 HA464

termische stroom Ith (40 °C) 125 A 160 A 250 A 400 A 630 A 800 A 1250 A 1250 A 1600 A

toegekende isolatiespanning Ui (V) 750 750 750 800 1000 1000 1000 1000 1000

nominale spanning van 
implus weerstand Uimp (kV)

8 8 8 8 12 12 12 12 12

bedrijfsstroom Ie (A) (1) A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B  A/B A/B

400 V          AC 21 A / AC 21 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1250/1250  1250/1250 1600/1600

                   AC 22 A / AC 22 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1250/1250  1250/1250 1250/1250

                   AC 23 A / AC 23 B 125/125 160/160 250/250 250/250 500/500 800/800 1250/1250  1250/1250 1000/1000

500 V          AC 21 A / AC 21 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1250/1250  800/800 1600/1600

                   AC 22 A / AC 22 B 125/125 125/125 250/250 400/400 500/500 800/800 1250/1250  800/800 1250/1250

                   AC 23 A / AC 23 B 100/100 100/100 200/250 200/250 315/315 630/800 1000/1000  630/800 1000/1000

690 V (4)      AC 20 A / AC 20 B 125/125 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800 1250/1250  1250/1250 1600/1600

                   AC 21 A / AC 21 B 125/125 160/160 200/250 200/250 500/500 800/800 1000/1000  800/800 1000/1000

                   AC 22 A / AC 22 B 125/125 125/125 125/160 125/160 315/315 800/800 1000/1000  800/800 1000/1000

                   AC 23 A / AC 23 B 63/80 63/80 100/125 100/125 160/200 200/250 500/500  200/250  500/500

motorvermogen (kW) (2)

400 V AC - AC 23 A 
met hulpcontact met vooronderbreking

63/63 80/80 132/132 132/132 355/355 450/450 710/710 710/710 710/710

500 V AC - AC 23 A 
met hulpcontact met vooronderbreking

80/80 80/80 160/160 140/160 355/355 450/560 710/710 450/660 900/900

690 V AC - AC 23 A
met hulpcontact met vooronderbreking

110/110 110/110 110/150 90/110 295/295 185/220 475/475 185/220 750/750

reactief vermogen 400 V AC (kvar) 
(2) 55 75 115 115 290 365 575 575 -

inschakelvermogen bij mogelijke kortsluitstroom met zekering en hoofdautomaat

kortsluitstroom met
zekering gG (kAeff)

100 100 50 18 70 50 100 100 100

waarde overeenstemmende gG zekering (A) 125 160 250 400 630 800 1250 1250 2 x 800

kortsluitstroom met
hoofdautomaten
serie H (kAeff)

40 20 25 20 50 50 40 40 50

overeenstemmende waarde 125 A 160 A 250 A 400 A 630 A 800 A 1250 A 1250 A 1600 A

automaat (A) type H125 H160 H250 H400 H630 H800 H1250 H1250 H1600

voorwaardelijk inschakelstroom 
(piekstroom kA)

18 18 23 23 45 48 75 78 86

kortsluitvastheid

gedrag bij toegelaten 
korte-duurstroom Icw 1s (kAeff)

7 7 9 9 13 26 50 35 50

inschakelvermogen bij kortsluiting
zonder zekering Icm (kA piek)

11,9 11,9 15,3 15,3 26 47 66 47 66

duurzaamheid

mechanisch (aantal cycli) 10000 10000 10000 10000 5000 3000 4000 3000 3000

aansluiting

min. sectie / max. sectie (mm2) bij Ith 35/50 50/95 95/150 185/240 2x150/2x300 2x185/2x300 4x185 4x185 - / 6X240

min. sectie (mm) bij Ith  – – – – 2x30x5 2x40x5 2x60x5 2x60x5 2x80x5

(1) Categorie A : frequente schakelingen / categorie B : gebruik bij niet frequente schakelingen
(2) De waarden worden enkel als richtlijnen gegeven, de stroomwaarden zijn afhankelijk van de fabrikant
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Gemotoriseerde omschakelaars 
van 63 tot 160 A

987 654321

Configuratie en instellingen

HIC406A HIC408A HIC410A HIC412A HIC416A

In 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

isolatiespanning Ui (V) 800 800 800 800 800

nominale spanning van impulsweerstand Uimp (kV) 8 8 8 8 8

Ie AC 22 onder 400 V (A) 63 80 100 125 160

Ie AC 23 onder 400 V (A) 63 80 100 125 160

motorvermogen (kW) AC 23 A bij 400 V~ 30 37 45 45 63

maximale kortsluitstroom (kA) in associatie met zekeringen gG DIN 50 50 50 50 50

waarde zekering (A) 63 80 100 125 160

dynamische kortsluitstroom Icc (A piek) 17 17 17 17 17

dynamische kortsluitstroom Icw 1s  (kAeff) 4 4 4 4 4

mechanische duurzaamheid (aantal schakelcycli) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

aansluiting (mm2) 70 70 70 70 70

4 vertraging van de omschakeling naar nood (0 tot 60 s)

5 vertraging van de terugschakeling op normaal (0 tot 30 min.)

6 LED-aanduiding voor werking op net I

7 LED-aanduiding voor werking op noodgroep/net II

8 LED-aanduiding voor foutmelding

9 LED-aanduiding van de automatische modus

1 Instellingen van de micro-switches : mono- of driefasig net, 
frequentie 50 of 60 hz, omschakeling zonder vertraging tussen I 
en II of met vertraging van 2 s. in stand 0, modus net / net of net / 
noodgroep (instelling van de bron I als prioritair of niet met externe 
bediening via klemmen 207 en 208).

2 Instelling van de nominale spanning Un

3 instelling van de spanningslimiet / frequentie 
(ΔU : 5 tot 20 %, ΔF : 2 tot 10 %, hysteresis ΔU/F 20 %)

HIC406A, HIC408A, HIC410A, HIC412A, HIC416A

Technische karakteristieken

35
0

14
3

13 26

116

324

340

24
5 45

46

53

73,5

borne A
entradas / saídas 

klem A 
ingangen / uitgangen
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Technische karakteristieken

HIC412G HIC416G HIC425G HIC440G HIC463G HIC480G
In 125 A 160 A 250 A 400 A 630 A 800 A
isolatiespanning Ui (V) 800 800 1000 1000 1000 1000
nominale spanning van  
impulsweerstand Uimp (kV)

8 8 12 12 12 12

AC 22 B onder 415 V (A) 125 160 250 400 630 800
AC 23 A / AC 23 B
onder 415 V (A)

125/125 160/160 250/250 400/400 630/630 800/800

bedrijfsspanning
AC 31 B onder 415 V (A)

125 160 250 400 630 800

bedrijfsspanning
AC 32 B onder 415 V (A)

- - 200 400 500 800

bedrijfsspanning
AC 33 B onder 415 V (A)

- - 200 200 400 800

waarde zekering (A) 125 160 250 400 630 800
dynamische kortsluitstroom
Icm (kA piek)

11,9 11,9 22 22 17 48

toegelaten korte-duurstroom
Icw 1s (kA eff)

7 7 8 8 10 25

mechanische duurzaamheid (cycli) 10000 10000 8000 8000 5000 4000
aansluiting voor  
kabelschoenen (mm²)

50 95 150 240 2 x 300 2 x 300

Omschakelaars met gemotoriseerde bediening 
van 125 tot 800 A
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4 trous ø 4,5

B
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R1

Plan de perçage

D 70

90 50

50

12
6,

5

ø 31

4 trous ø 4,5

B
1

R1

Plan de perçage

D 70

Afmetingen van de schakelaars 125 tot 630 A

Montage Schakelaars met afneembare draaibediening

Schakelaars : HA351, HA451, HA352, HA452, HA354, HA454, HA357, HA457, HA358, HA458

Schakelaars met draaibediening 
van 125 tot 630 A

Ref. In (A) A B B1 C   D    E  F G H H1 J K ØL M N O P R R1 S T U V W ØX Y Z

HA351 125 A 140 135 93 120  124÷354    65   50 80 50 40 120 65 5,5 15 75 75 36 20 20,5 25 3,5 115 22 20 9 20,5 10

HA451 125 A 170 135 93 120  124÷354    65   50 80 50 40 150 65 5,5 15 75 75 36 20 20,5 25 3,5 115 22 20 9 20,5 10

HA352 160 A 140 135 93 120  124÷354    65   50 80 50 40 120 65 5,5 15 75 75 36 20 20,5 25 3,5 115 22 20 9 20,5 10

HA452 160 A 170 135 93 120  124÷354    65   50 80 50 40 150 65 5,5 15 75 75 36 20 20,5 25 3,5 115 22 20 9 20,5 10

HA354 250 A 190 160 108 130  135÷365    75   60 115 60 50 160 80 5,5 20 105 105 50 25 25,5 30 3,5 130 33 27 11 22,5 15

HA454 250 A 230 160 108 130  135÷365    75   60 115 60 50 210 80 5,5 20 105 105 50 25 25,5 30 3,5 130 33 27 11 22,5 15

HA357 400 A 190 170 108 130  135÷365    75   60 115 60 50 160 80 5,5 20 105 105 50 25 25,5 30 3,5 130 33 27 11 22,5 15

HA457 400 A 230 170 108 130  135÷365    75   60 115 60 50 210 80 5,5 20 105 105 50 25 25,5 30 3,5 130 33 27 11 22,5 15

HA358 630 A 230 260 170 165  167÷397   110  89 115 70 75 210 140 7 30 135 135 65 45 45,5 50 5 220 37,5 37,5 13 36 20

HA458 630 A 290 260 170 165  167÷397   110   89 115 70 75 270 140 7 30 135 135 65 45 45,5 50 5 220 37,5 37,5 13 36 20

90 50

50

12
6,

5

ø 31

4 gaten ø 4,5

B
1

R1

boormal

D 70

klembeschermers 
doorzichtig

afneembare vergrendelbare draaibediening
(tot 3x vergrendelbaar)

directe 
draaibediening

schermschot

hulpcontact 
IP2

verlengas

directe draaibediening
afneembare draaibediening

(tot 3 hangsloten)
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16 x 11

63
25 1919
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33 8.58.5
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=
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86
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C

14CA
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W
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S
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12,5 Y

T

schermschotJ12,5

28

33
0

=
=

86

140

C

14C

Afmetingen van de schakelaars van 800 tot 1600 A

Schakelaars met afneembare draaibediening

Aansluiting

800 A 1250 - 1600 A

Schakelaars met draaibediening HA360, HA362, HA364, HA460, HA462, HA464

Schakelaars met draaibediening
van 800 tot 1600 A

50
A

Plan de perçage

ø 31

4 trous ø 4,5

26

24

45º

3,5
28=
= ø 25

70

4 trous ø 6

50

212 ± 1
zonder verlengas

minimale lengte
met verlengas : 262 ± 1 

81

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Ref. In (A) A B C H J N O P R S T V W Y

HA360 800 280 320 214 50 255 127,5 127,5 80 50 60,5 7 47,5 47,5 46,5

HA460 800 360 320 214 50 335 167,5 167,5 80 50 60,5 7 47,5 47,5 46,5

HA362 1250 372 288 215 66,5 347 173,5 173,5 120 90 44 8 53,5 53,5 47,5

HA462 1250 492 288 215 66,5 467 233,5 233,5 120 90 44 8 53,5 53,5 47,5

HA364 1600 372 288 215 66,5 347 173,5 173,5 120 90 44 8 53,5 53,5 47,5

HA464 1600 492 288 215 66,5 467 233,5 233,5 120 90 44 8 53,5 53,5 47,5
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HIM402, HIM404, HIM406, HIM408

B

95
84

A 49

HIM402 HIM404 HIM406 HIM408

A 127,5 140

B 68 76

94

10
5

11
6

215

75

13

75

45

89

9120183

70

44

6

21 21 21 45

94

10
5

11
6

215

75

13

75

45

89

9120183

70

44

6

21 21 21 45

Afmetingen (mm)

HI405R en HI406R

Schakelaars en omschakelaars met draaibediening 
van 40 tot 160 A
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22
0

AA46
0

O

II

Omschakelaars HI451, HI452, HI454, HI456, HI458 Omschakelaars met afneembare draaibediening HI451 tot HI464

Omschakelaars HI460, HI462, HI464

Afmetingen van de omschakelaars met draaibediening 125 tot 1600 A

Montage

Manuele omschakelaars 
van 125 tot 1600 A

Ref.  F

HI460 460

HI462 592

HI464 592

Ref. In (A) A B C D E G H J J1 K ØL N P R S T U V W ØX Y Y1 Z

HI451 125 251 135 218 208/436 148 140 50 186 55 101 8,5 16 36 20 25 3,5 115 40 38 8,5 28 124 10

HI452 160 251 135 218 208/436 148 140 50 186 55 101 8,5 16 36 20 25 3,5 115 40 38 8,5 28 124 10

HI454 250 312 160 218 208/436 148 140 60 246 56 116 8,5 17 50 25 30 3,5 130 51 45 11 30 124 10

HI456 400 312 170 218 208/436 148 140 55 246 56 116 8,5 17 50 35 35 3,5 140 51 45 11 30 124 15

HI458 630  379 260  295  258/513  225  140  70  306  63  176  8,5  16  65  45  50  5  220  55,5  55,5  13  43  180  20

HI460  800  609  320  374  390  302  210  70  335  87,5  220  11  51,5  80  50  60  6  -  47,5  47,5  -  106  248  -

HI462  1250  741  330  374  390  302  210  65  467  87,5  220  11  51,5  120  63  65  7  -  60,5  46,5  -  107  249  -

HI464  1600  741  360  374  390  302  210  50  467  87,5  220  11  51,5  120  80  80  15  -  60,5  46,5  -  111  253  -

4 gaten ø 4,5

ø 31

50

50

II I

0

boormal

doorzichtige
klembeschermers

afneembare vergrendelbare 
draaibediening
(tot 3x hangsloten)

directe draaibediening
afneembare draaibediening

hulpcontact
IP2X

hulpcontact
IP2X

As verlenging

overbruggingsbaar

50

28

50

50
64

= =4 ø 6

4 ø 4,5
ø 31

65

boormal
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Omschakelaars met gemotoriseerde bediening 
 van 125 tot 800 A

G

D

F

H B

A

10
1

14
0

22
3

E

C

48
85

13

=

20
7

16
9

16
6

28
0

25
0

16
6

=

25
0

13

392

293

254
48

94

52

J

G

H J B

K D

A

D D

F

10
1

138

20

16
5

51
10

1

20
138

51

20

21
4

138

51
15

0
51

138
15

0

Omschakelaars 
HIC412G, HIC416G, HIC425G, HIC440G, HIC463G

enkel op HIC

HIC480G

Afmetingen (in mm)

A B C D E F G H J K
HIC412G 317 135 244 36 151 150 25 233 - 22
HIC416G 317 135 244 36 151 150 25 233 - 22
HIC425G 378 160 244 50 152 210 25 288 - 33
HIC425G 378 170 244 50 152 210 35 288 - 33
HIC463E 437 260 320,5 65 221 270 45 402 - 37,5
HIC480G 584 321 391,5 80 293 335 50 461 370 47,5

HIC4xxG

HIC480G
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Veilighedenlastscheiders serie HFD  
van 63 tot 630 A

A.  - Handgreep met frontale bediening
2.  Klemafdekking

Amp Zekering- 
maat

Diepte Klemaf-
dekking

Behuizing Bevestigingen Aansluiting

E min AC F 
3p.

F 
4p.

H J J1 BC DA DB M N P R T T1 U V W Y Z AA BA CA

63 00C 125 - 136 168 116,5 50 18 70 159 145 32 106 36 5,4 32 59 12 15 - 2 - 118 - 6

125 00 135 268 148 184 126,5 54 18 125 141 193 36 127 40 5,4 36 62 20 41 8,5 2,5 19,5 162 141 8

160 00 135 268 148 184 126,5 54 18 125 141 193 36 127 40 5,4 36 62 20 41 8,5 2,5 19,5 162 141 8

250 1 154 345 234 294 146 86 25 125 185 251 60 162 64 6,4 60 84 32 52 11 2,5 19,5 195 166 17

400 2 157 355 252 318 149 91 25 125 200 260 66 172 70 6,4 66 84 50 54 11 3 20 205 175 14,5

Amp  Zekering- Diepte  Klemaf-    Behuizing  Beves- Aansluiting
   maat    dekking      tigingen
      E min AB   F   F   H  DA DB M M U
          3p. 4p.    3p. 4p.
630   3   265  65  364 458 250 297 374 284 378 51



Dit hoofdstuk groepeert alle producten  
die noodzakelijk zijn voor de aansturing 
van de verschillende verbruikstoestellen  
(verlichting, verwarming, ventilatie, ...), de 
energietellers en de signalisatieproducten.

Bediening, 
signalisatie 
en meting
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 6.02 Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Afstandsschakelaars

De afstandsschakelaars worden aangewend voor de bediening van verlichtings-
kringen in woningen, beroepslokalen en tertiaire gebouwen.

Ze zijn ontworpen om hulpcontacten te kunnen ontvangen :
- ofwel een hulpcontact voor gecentraliseerde bediening EPN050;
- ofwel een hulpcontact voor signalisatie op afstand EPN051;
-  ofwel een hulpcontact voor gecentraliseerde bediening van meerdere groepen 

EPN052;
-  ofwel een hulpcontact voor een vastgehouden bediening EPN053.

Iedere afstandsschakelaar kan meerdere hulpcontacten ontvangen.

Aansluitingscapaciteit :
- 6 mm² soepele draad
- 10 mm² stijve draad

 Conform de normen :
  EN 669-1 

EN 669-2-2

  Technische karakteristieken, zie pagina 6.38

Type

Bedienings- 
spanning
AC (V)       DC (V) Vermogenkring

Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

1 NO 230 110 16 A - 250 V~ 1 12 EPN510

48 24 16 A - 250 V~ 1 1 EPN501

24 12 16 A - 250 V~ 1 1 EPN513

12 - 16 A - 250 V~ 1 12 EPN511

2 NO 230 110 16 A - 250 V~ 1 12 EPN520

48 24 16 A - 250 V~ 1 1 EPN526

24 12 16 A - 250 V~ 1 1 EPN524

12 - 16 A - 250 V~ 1 1 EPN521

1 NO + 1 NG 230 110 16 A - 250 V~ 1 1 EPN515

48 24 16 A - 250 V~ 1 1 EPN503

24 12 16 A - 250 V~ 1 1 EPN518

12 - 16 A - 250 V~ 1 1 EPN519

4 NO 230 110 16 A - 400 V~ 2 1 EPN540

48 24 16 A - 400 V~ 2 1 EPN548

24 12 16 A - 400 V~ 2 1 EPN541

2 NO + 2 NG 230 110 16 A - 250 V~ 2 1 EPN525

24 12 16 A - 250 V~ 2 1 EPN528

3 NO + 1 NG 230 110 16 A - 400 V~ 2 1 EPN546

Hulpcontact 
voor de gecentraliseerde 
bediening van een groep

110 tot 230 V~ ½ 1 EPN050

Hulpcontact 
voor signalisatie op afstand

2 A tot 250 V~ ½ 1 EPN051

Hulpcontact 
voor gecentraliseerde bediening  
van meerdere groepen

110 tot 230 V~ ½ 1 EPN052

Hulpcontact 
voor bediening vanaf een
vastgehouden contact

24 tot 230 V~ ½ 1 EPN053

Afstandsschakelaars

EPN053

EPN051

EPN510

A1

A2

1

2

A1

A2

1

2

3

4

EPN515

A1

A2

1

2

3

4

A1

A2

1

2

3

4

5

6

7

8

EPN540

A1

A2

1

2

3

4

5

6

7

8

A1

A2

1

2

3

4

5

6

7

8
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Elektronische afstandsschakelaars

Het grote voordeel van deze producten is hun geruisarme werking en hun hoge 
ruststroom 100 mA (gebruik van verlichte DK).

Ze herkennen automatisch de aansluitwijze (3 of 4 draden).

Aansluitingscapaciteit :
- 6 mm² soepele draad;
- 10 mm² stijve draad.

Conform de normen :
EN 669-1
EN 669-2-2

  Technische karakteristieken, zie pagina 6.38

Omschrijving Type
Bedienings-
spanning Vermogenkring

Breedte in  z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Elektronische
afstandsschakelaars

1 NO 230 V~ 50/60 Hz 16 A - 250 V~
geruisloze 
afstandsschakelaar

1 1 EPN410

16 A - 250 V~
geruisloze 
afstandsschakelaar

1 1 EPS410B

Elektronische
afstandsschakelaars

1 NO 230 V~ 50/60 Hz 16 A - 250 V~
tijdregeling :
5 min. tot 1 uur
geruisloze
tijdvertragende
afstandsschakelaar.
Werkt ook als een
gewone  
afstandsschakelaar

1 1 EPS450B

EPS410B

EPS450B

A1

A2

1

2
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Klassieke contactoren

De contactoren zorgen onder andere voor de aansturing van verwarmings-, ver-
lichtings-, ventilatiekringen, enz....

Ze kunnen allemaal als toebehoren een hulpcontact ESC080 ontvangen die zelf 
voorzien is van een koppelingslampje.

De stand van de contacten is zichtbaar via het indicatievenster.

Om onderlinge verhitting te verminderen bij gebruik van meerdere contactoren 
naast elkaar, is het verplicht om het tussenstuk LZ060 te plaasten om de drie 
contactoren.

Conform de norm : IEC 61095

  Technische karakteristieken, zie pagina’s 6.39 tot 6.43

ERC225

Contactoren zonder manuele bediening

Type Bedieningsspanning Vermogenkring Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

1 NO 230 V 50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESC125

1 NG 230 V 50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESC126

2 NO 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESC225

40 A - 440 V~ 3 1 ESC240

24 V 50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESD225

63 A - 440 V~ 3 1 ESD263

4 NO 230 V  50 Hz 63 A - 440 V~ 3 1 ESC463

24 V 50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESD425

63 A - 440 V~ 3 1 ESD463

2 NG 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESC226

4 NG 230 V  50 Hz 40 A - 440 V~ 3 1 ESC441

63 A - 440 V~ 3 1 ESC464

24 V 50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESD426

63 A - 440 V~ 3 1 ESD464

1 NO + 1 NG 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESC227

24 V 50 Hz 25 A - 250 V~ 1 1 ESD227

2 NO + 2 NG 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESC427

63 A - 440 V~   3 ESC465

24 V 50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESD427

3 NO + 1 NG 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESC428

40 A - 440 V~ 3 1 ESC443

63 A - 440 V~ 3 1 ESC466

ESC080

ESC463

1113

1214

Hulpcontact

Type Vermogenkring Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

1 NO + 1 NG 6 A - 250 V~ ½ 1 ESC080

ESC080
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Geruisloze contactoren

De contactoren zijn uitgerust met een gelijkrichterbrug dat zorgt voor een  
levenslange geruisloze werking.
Ze kunnen als toebehoren een hulpcontact ESC080 ontvangen die zelf voorzien  
is van een koppelingslampje.

De contactoren zorgen onder andere voor de aansturing van verwarmings-,  
verlichtings-, ventilatiekringen, enz....

Het is raadzaam deze te koppelen aan bedienings- en energiebeheerapparaten
(programmatoren, thermostaten, vertragingsrelais, ...).

De stand van de contacten is zichtbaar via het indicatievenster.

Om de onderlinge verhitting te verminderen bij het gebruik van meerdere geruisloze 
contactoren naast mekaar, is het verplicht om het tussenstuk LZ060 te plaasten 
tussen elke contactor.

Conform de norm : IEC 61095

  Technische karakteristieken, zie pagina’s 6.39 tot 6.43

1113

1214

ESC225S

ESC425S

Geruisloze contactoren zonder manuele bediening

Type Bedieningsspanning Vermogenkring Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

2 NO 230 V  Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ESC225S

40 A - 440 V~ 3 4 ESC240S

63 A - 440 V~ 3 1 ESC263S

3 NO 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 6 ESC325S

40 A - 440 V~ 3 1 ESC340S

63 A - 440 V~ 3 1 ESC363S

4 NO 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 6 ESC425S

40 A - 440 V~ 3 4 ESC440S

63 A - 440 V~ 3 4 ESC463S

4 NG 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 6 ESC426S

2 NO + 2 NG 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESC427S

3 NO + 1 NG 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ESC428S

Hulpcontact

Type Vermogenkring Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

1 NO + 1 NG 6 A - 250 V~ ½ 1 ESC080

ESC080
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Contactoren met manuele bediening

De contactoren met manuele bediening bevatten een bedieningselement met 3 
standen :
- automatische werking;
- permanente werking;
- permanente stop.

Ze zijn ontworpen om als toebehoren het hulpcontact ESC080 te ontvangen dat 
zelf voorzien is van een koppelingslampje.
De stand van de contacten is zichtbaar via een indicatievenster.

Om onderlinge verhitting te verminderen bij gebruik van meerdere contacten naast 
elkaar, is het verplicht om het tussenstuk LZ060 te plaatsen om de drie contactoren.

Conform de norm : IEC 61095

  Technische karakteristieken, zie pagina’s 6.39 tot 6.43

ERC225

Contactoren met manuele bediening

Type Bedieningsspanning Vermogenkring Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

2 NO 230 V 50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ERC225

24 V 50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ERD225

3 NO 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ERC325

4 NO 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ERC425

24 V 50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ERD425

2 NG 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 1 ERC226

4 NG 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ERC426

2 NO + 2 NG 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 1 ERC427

Hulpcontact

Type Vermogenkring Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

1 NO + 1 NG 6 A - 250 V~ ½ 1 ESC0801113

1214

ESC080
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Dag / nacht contactoren

De dag / nacht contactoren bevatten een bedieningselement met 3 standen :
- automatische werking via impuls van de maatschappij (nachttarief);
- gedwongen werking met automatische terugkeer naar nachttarief;
- totale uitschakeling.

De D / N contactor ETC225S wordt aanbevolen in woonzones waar vooral de stilte 
van belang is.

De stand van de contacten is zichtbaar via het indicatievenster.

Ze kunnen als toebehoren een hulpcontact ESC080 ontvangen die zelf voorzien is 
van een koppelingslampje.

Om onderlinge verhitting te verminderen bij gebruik van meerdere contactoren naast
mekaar, is het verplicht om het tussenstuk LZ060 te plaasten.

Conform de norm : IEC 61095

  Technische karakteristieken, zie pagina’s 6.39 tot 6.43

Hulpcontact

Type Vermogenkring
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

1 NO + 1 NG 6 A - 250 V~ ½ 1 ESC080

ESC080

ETC225S

man. arrêt
auto

ETC225

Type
Bedienings-
spanning Vermogenkring

Breedte in  z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Geruisloze versie 
2 NO 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ETC225S

Klassieke versie 
2 NO 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 12 ETC225

3 NO 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 6 ETC325

40 A - 440 V~ 3 1 ETC340

4 NO 230 V  50 Hz 25 A - 440 V~ 2 6 ETC425

40 A - 440 V~ 3 1 ETC440

1 NO + 1 NG 230 V  50 Hz 25 A - 250 V~ 1 1 ETC227

Dag / nacht contactoren met manuele bediening
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Relais

Bedieningsrelais :
Ze maken deel uit van het eco-gamma en zijn uitgerust met een  
bedieningsmogelijkheid met 3 standen :
- automatische werking;
- permanente werking;
- permanente stop.

De stand van de contacten is zichtbaar via het indicatievenster.

Ze kunnen als toebehoren een hulpcontact ESC080 ontvangen dat zelf voorzien is 
van een koppelingslampje.

Conform de norm : IEC 61095

Interface relais :
Ze laten toe automatismen te realiseren in ZLS (zeer lage spanning). Hun werking 
is geruisloos.

De interface relais verzekeren een galvanische isolatie van 4 kV tussen LS en ZLS.

Om onderlinge verhitting te verminderen bij gebruik van meerdere contacten  
naast mekaar, is het verplicht om het tussenstuk LZ060 te plaatsen om de 
drie relais.

  Technische karakteristieken, zie pagina’s 6.39 tot 6.43

Bedieningsrelais

Interface relais

Type Bedieningsspanning Vermogenkring Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

2 NO 24 V 50 Hz 16 A - 250 V~ 1 12 ERD216

1 NO + 1 NG 230 V  50 Hz 16 A - 250 V~ 1 12 ERC218

24 V 50 Hz 16 A - 250 V~ 1 1 ERD218

12 V 50 Hz 16 A - 250 V~ 1 1 ERL218

2 NO + 2 NG 230 V  50 Hz 16 A - 440 V~ 2 1 ERC418

24 V 50 Hz 16 A - 440 V~ 2 1 ERD418

12 V 50 Hz 16 A - 440 V~ 2 1 ERL418ERD218

EN145 

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

A1 1

A2 2 4

A1 1

A2 2 4

Type Bedieningsspanning Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

1 kring ZLS / LS aansluitspanning :
10 tot 26 V~ en 
uitgang : wisselcontact
max. 5 A - 250 V~
min. 10 mA - 12 V 

1 1 EN145

1 kring LS / ZLS aansluitspanning :
230 V~ 50 Hz
uitgang : wisselcontact
max. 5 A - 250 V~
min. 10 mA - 12 V 

1 1 EN146
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z  17,5 mm Verpakk. Ref.

Enkelpolige schakelaars 1 x 16 A - 230 V AC 1 1 SBN116

1 x 25 A - 230 V AC 1 1 SBN125

1 x 32 A - 230 V AC 1 1 SBN132

1 x 40 A - 230 V AC 1 1 SBN140

1 x 63 A - 230 V AC 1 1 SBN163

1 x 80 A - 230 V AC 1 1 SBN180

1 x 100 A - 230 V AC 1 1 SBN190

1 x 125 A - 230 V AC 1 1 SBN199

Tweepolige schakelaars 2 x 16 A - 230 V AC 1 1 SBN216

2 x 25 A - 230 V AC 1 1 SBN225

2 x 32 A - 230 V AC 1 1 SBN232

2 x 40 A - 400 V AC 2 1 SBN240

2 x 63 A - 400 V AC 2 1 SBN263

2 x 80 A - 400 V AC 2 1 SBN280

2 x 100 A - 400 V AC 2 1 SBN290

2 x 125 A - 400 V AC 2 1 SBN299

Driepolige schakelaars 3 x 16 A - 400 V AC 2 1 SBN316

3 x 25 A - 400 V AC 2 1 SBN325

3 x 32 A - 400 V AC 2 1 SBN332

3 x 40 A - 400 V AC 3 1 SBN340

3 x 63 A - 400 V AC 3 1 SBN363

3 x 80 A - 400 V AC 3 1 SBN380

3 x 100 A - 400 V AC 3 1 SBN390

3 x 125 A - 400 V A 3 1 SBN399

Vierpolige schakelaars 4 x 16 A - 400 V AC 2 1 SBN416

4 x 25 A - 400 V AC 2 1 SBN425

4 x 32 A - 400 V AC 2 1 SBN432

4 x 40 A - 400 V AC 4 1 SBN440

4 x 63 A - 400 V AC 4 1 SBN463

4 x 80 A - 400 V AC 4 1 SBN480

4 x 100 A - 400 V AC 4 1 SBN490

4 x 125 A - 400 V AC 4 1 SBN499

Modulaire scheidingsschakelaars

Omschrijving :
de modulaire schakelaars kunnen alle kringen schakelen.

Eigenschappen :
alle schakelaars bevatten een mechanische verklikker (groen / rood) die de  
werkelijke stand van de contacten meldt. Het openen van de neuter is synchroon 
met de andere contacten.

Technische karakteristieken :
bedrijfsstroom AC 22A 230 / 400 V.

In = 16 tot 32 A :
klemmen IP2X,
aansluiting : 16 mm² stijve draad

10 mm² soepele draad

In = 32 tot 63 A :
klemmen IP2X,
aansluiting : 25 mm² stijve draad

16 mm² soepele draad

In = 80 tot 125 A :
klemmen IP2X, 
aansluiting : 50 mm² stijve draad

35 mm² soepele draad

Conform de normen :
IEC 60947-3
EN 60669 (16 tot 63 A).

SBN163

SBN263

SBN399

SBN499
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Modulaire lastscheiders met indicatielamp

Omschrijving :
de modulaire schakelaars kunnen alle kringen schakelen.

Eigenschappen :
oranje LED-verklikker, levensduur 100.000 uur.

Technische karakteristieken :
bedrijfsstroom AC 22A 230 / 400 V.

In = 16 tot 32 A :
klemmen IP2X,
aansluiting : 16 mm² stijve draad

10 mm² soepele draad

Conform de normen :
IEC 60947-3
EN 60669 (16 tot 63 A).

Enkelpolige schakelaars met indicatielamp

Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

1 x 16 A - 230 V AC 1 1 SBB116

1 x 25 A - 230 V AC 1 1 SBB125

1 x 32 A - 230 V AC 1 1 SBB132

Tweepolige schakelaars met indicatielamp

Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

2 x 16 A - 230 V AC 1 1 SBB216

2 x 25 A - 230 V AC 1 1 SBB225

2 x 32 A - 230 V AC 1 1 SBB232

SBB116

SBB225
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Hulpcontacten en toebehoren voor schakelaars

Hulpcontact :
het hulpcontact is gemeenschappelijk voor het volledige gamma schakelaars van 
16 tot 125 A, met of zonder indicatielamp. De stand van de contacten is zichtbaar
door een indicatievenster. 

Technische karakteristieken : 
bedrijfsstroom AC 12A 230 V / 400 V
aansluiting : 10 mm² stijve draad
 6 mm² soepele draad

Klembeschermer / schroefbeschermer :
dit geheel laat toe om de aansluitklemmen of de schroefklemmen te beschermen. 
Compatibel met schakelaars van 40 tot 125 A (van 80 tot 125 A kan enkel de
schroefbeschermer gebruikt worden). De schroefbeschemers zijn verzegelbaar.

Fasescheider :
de fasescheiders zijn compatibel met de schakelaars van 40 tot 125 A.

Vergrendelkit :
laat toe de hendel te blokkeren in positie ON of OFF. Geschikt voor 2 hangsloten 
met hengsel maximum Ø 4,75 mm.

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Hulpcontact 1 NO + 1 NG 6 A - 230 V 1/2 1 ESC080

Klembeschermer /
schroefbeschermer

4 MZN120

Fasescheider 3 MZN121

Vergrendelkit 2 MZN175

MZN120

MZN121

ESC080

MZN175
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Modulaire omschakelaars

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Omschakelaar met nulstand
I-0-II en gemeenschappelijke
aansluiting bovenaan

1 x 40 A - 400 V AC 1 1 SFT140

2 x 40 A - 400 V AC 2 1 SFT240

3 x 40 A - 400 V AC 3 1 SFT340

4 x 40 A - 400 V AC 4 1 SFT440

Omschakelaar met nulstand
I-0-II en gemeenschappelijke
aansluiting onderaan

1 x 16 A - 400 V AC 1 1 SFB116

1 x 25 A - 400 V AC 1 1 SFB125

1 x 32 A - 400 V AC 1 1 SFB132

2 x 16 A - 400 V AC 2 1 SFB216

2 x 25 A - 400 V AC 2 1 SFB225

2 x 32 A - 400 V AC 2 1 SFB232

Omschakelaar I-II en 
gemeenschappelijke aansluiting 
onderaan

1 x 16 A - 400 V AC 1 1 SFL116

1 x 25 A - 400 V AC 1 1 SFL125

1 x 32 A - 400 V AC 1 1 SFL132

2 x 16 A - 400 V AC 2 1 SFL216

2 x 25 A - 400 V AC 2 1 SFL225

2 x 32 A - 400 V AC 2 1 SFL232

Omschakelaar I-II zonder  
gemeenschappelijke aansluiting

1 x 25 A - 400 V AC 1 1 SFM125

1 x 32 A - 400 V AC 1 1 SFM132

Omschrijving :
de omschakelaars verzekeren de werking en de controle van een elektrische 
installatie (vb. schakeling tussen een noodgroep en het net). Ze zijn beschikbaar 
met of zonder nulstand. De stand van de omschakelaar is duidelijk weergegeven 
op de hendel.

Technische karakteristieken :
bedrijfsstroom AC 22A 230 / 400 V.

In = 16 tot 40 A :
klemmen IP2X,
aansluiting : 16 mm² stijve draad
 10 mm² soepele draad

Conform de normen :
IEC 60947-1 
EN 60669-1 (16 tot 63 A).

SFT440

SFB125

SFL216

SFM125



 6.13

B
ed

ie
ni

ng
, 

si
gn

al
ita

tie

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Drukknoppen

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref. Ref.

Impulsdrukknoppen 16 A - 250 V~
zonder verklikker :
contact : 1 NO 1 12 SVN311 SVS311B
contacten : 2 NO 1 12 SVN331

contact : 1 NG 1 12 SVN321

contacten : 2 NG 1 12 SVN341

contacten : 1 NO + 1 NG 1 12 SVN351

contacten : 1 NO + 1 NG 1 12 SVN391

met verklikker :
contact : 1 NO                groen 1 12 SVN411 SVS411B
contacten : 2 NO            rood 1 12 SVN432

contact : 1 NG                 rood 1 12 SVN422

contacten : 2 NG             groen 1 12 SVN441

Drukknoppen met vaste
verbinding (schakelaars)

16 A - 250 V~
zonder verklikker :
contact : 1 NO 1 12 SVN312 SVS312B
contacten : 2 NO 1 12 SVN332

contact : 1 NG 1 12 SVN322

contacten : 2 NG 1 12 SVN342

contacten : 1 NO + 1 NG 1 12 SVN352

met verklikker :
contact : 1 NO              groen 1 12 SVN413 SVS413B
contacten : 2 NO          groen 1 12 SVN433

Drukknoppen :
2 versies :
- impulsdrukknop;
- drukknopschakelaar met vaste verbinding (schakelaar).

De uitvoeringen met signaleringslampjes zijn voorzien van een led met hoge 
performantie :
- levensduur 100.000 uur;
- constante lichtsterkte;
- precieze en heldere kleur;
- eigentijds design;
- vrijwel geen verbruik en verhitting.

Alle drukknoppen zijn voorzien van een transparante openklapbare etikethouder.

Aansluitingscapaciteit :
stijve draad : 0,75 tot 10 mm²
soepele draad : 0,75 tot 6 mm²
klemtype : beschermde kooiklemmen.

quickconnect  referenties :
snelle aansluiting + raildoorvoering.

Aansluitingscapaciteit :
stijve draad : 1,5 tot 2,5 mm²
soepele draad : 1,5 tot 2,5 mm²

Conform de normen : 
IEC 60947-5-1 en IEC 62094-1

SVN311

SVN422

SVN411

SVN391

SVN351 SVN391

grijze
bedieningsknop

grijze
bedieningsknop,
behalve SVN391;
1 NO = groene DK
1 NG = rode DK
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Signalisatielampen

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref. Ref.

Signalisatielampen
230 V~

met led : groen 1 12 SVN121 SVS121B
met led : rood 1 12 SVN122 SVS122B

oranje 1 12 SVN123 SVS123B

blauw 1 12 SVN124 SVS124B

kleurloos 1 12 SVN125 SVS125B

met led : groen/rood 1 12 SVN126 SVS126B
3 x rood 1 12 SVN127 SVS127B

Signalisatielampen
12 / 48 V~
ze zijn geschikt voor zowel 
wissel-als gelijkspanning

met led : groen 1 12 SVN131 SVS131B

rood 1 12 SVN132 SVS132B

Signalisatielampen :
verkrijgbaar met groene, rode, oranje, kleurloze en blauwe verklikkers.

Ze worden geleverd met led’s van hoge performantie :
- levensduur 100.000 uur;
- constante lichtsterkte;
- precieze en heldere kleur;
- eigentijds design;
- vrijwel geen verbruik en verhitting.

De signalisatielampen zijn voorzien van led’s met een maximumvermogen van 0,8 W.

Alle signalisatielampen zijn voorzien van een transparante openklapbare  
etikethouder.

Aansluitingscapaciteit :
met soepele draad : 0,75 tot 6 mm²
met stijve draad : 0,75 tot 10 mm²

Klemtype : beschermde kooiklemmen.

quickconnect  referenties :
snelle aansluiting + raildoorvoering.

Aansluitingscapaciteit :
met soepele draad : 1,5 tot 2,5 mm²
met stijve draad : 1,5 tot 2,5 mm²

Conform de norm :
IEC 62094-1

SVN121

SVN122

SVN123

SVN124

SVN125
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Modulaire stopcontacten 16 A en noodverlichting

Stopcontacten 16 A :
modulair stopcontact voor de montage in verdeelkasten.

Aansluitingscapaciteit :
stopcontacten met quickconnect-klemmen :
- minimum 2 x 1 mm² stijf
- maximum 2,5 mm² stijf 

stopcontacten met schroefklemmen :
- 10 mm² stijf
- 6 mm² soepel

Conform de normen :
NFC 61-314 en IEC 884-1

Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

tweepolig + aarding met kinderveiligheid 2 ½ 1 SNS216

tweepolig + aarding met kinderveiligheid en met
verklikker "onder spanning"

2 ½ 1 SNS316

Stopcontacten 16 A
met snelverbindingsklemmen 
quickconnect 230 V~ quickconnect   

Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

tweepolig + aarding met kinderveiligheid 2 ½ 1 SN216

tweepolig + aarding met kinderveiligheid en met
verklikker "onder spanning"

2 ½ 1 SN316

Stopcontacten 16 A
met schroefklemmen 230 V~   

SN216

SNS316

EE960

Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

voedingsspanning :
230 V~ 50 / 60 Hz

autonome werking : 1 u 30
levensduur : 500 cyclussen
schakelaar : aan / uit

4 1 EE960

Afneembare noodverlichting
kan gebruikt worden als oplaadbare zaklamp
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Omschakelaars

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Enkelpolige omschakelaar 1 contact NO - NG
20 A - 400 V~
zonder terugvering naar nulstand

3 1 SK600

Tweepolige omschakelaar 2 contacten NO - NG
20 A - 400 V~
met terugvering naar nulstand

3 1 SK601

Voltmeter-omschakelaar
7 standen

20 A - 400 V~
voor driefasig net met nulleider
3 aflezingen tussen de fasen
3 aflezingen tussen de fasen 
en de nulleider 
met nulstand

3 1 SK602

Ampèremeter-omschakelaar
4 standen

20 A - 400 V~
voor driefasig net met nulleider 
aflezing per fase met nulstand 

gebruik van stroomtransfo (S.T.)           
noodzakelijk, 
  zie pagina 6.19

3 1 SK603

Omschakelaar met trappenniveau 20 A - 400 V~
4 standen + 0

3 1 SK604

Omschakelaar met sleutel 10 A - 400 V~ 3 1 SK606

Set van 2 reservesleutels
voor omschakelaar SK606

2 SK001

Omschakelaars bediend door schakelschijven met nokken. 
Ze laten de omschakeling van meetkringen toe.

Aansluitingscapaciteit :
- 1,5 tot 10 mm² stijve draad 
- 1 tot 6 mm² soepele draad

 Conform de normen :
 EN 60947-3
 IEC 947-3

215 731

62

0

SK 601

3
3 75

42

2

1
1

0

SK 604

31

42

11

0

0

SK 606

2131

2

0

SK 600

SK600

SK602

SK603

SK606
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Volt- en ampèremeters, urentelles

Analoge en digitale voltmeters :
voor de controle van de spanning in huishoudelijke en beroepslokalen :
- voor enkelfasig net : directe aansluiting;
- voor driefasig net : aansluiting via voltmeteromschakelaar SK602.

Analoge ampèremeters :
voor de controle van de lijnstroomsterkte, in huishoudelijke en beroepslokalen :
- aflezing via een stroomtransformator x / 5 A;
- voor driefasig net : aansluiting via ampèremeteromschakelaar SK603.

Digitale ampèremeters :
voor controle van de lijnstroomsterkte in woningen en beroepslokalen :
- rechtstreekse aflezing of aflezing via stroomtransformator x / 5 A;
- voor driefasig net, aansluiting via ampèremeteromschakelaar SK603.

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Analoge voltmeter 0 - 500 V 4 1 SM500

Digitale voltmeter 0 - 500 V 4 1 SM501

Analoge ampèremeters

rechtstreekse aflezing : 0 - 5 A 4 1 SM005

0 - 15 A 4 1 SM015

0 - 30 A 4 1 SM030

onrechtstreekse aflezing :
ampèremeter + S.T. 
(niet inbegrepen)

 zie pagina 6.19

0 - 50 A 4 1 SM050

0 - 100 A 4 1 SM100

0 - 150 A 4 1 SM150

0 - 250 A 4 1 SM250

0 - 400 A 4 1 SM400

0 - 600 A 4 1 SM600

Digitale ampèremeters

rechtstreekse aflezing 0 - 20 A 4 1 SM020

onrechtstreekse aflezing
ampèremeter + S.T. 
(niet inbegrepen)

 zie pagina 6.19

0 - 150 A 4 1 SM151

0 - 400 A 4 1 SM401

0 - 600 A 4 1 SM601

Set voor montage van het
modulair apparaat op een deur
(max. 4 modules)

compatibel met onze univers
IP4 en IP5 kasten en met onze
quadro kasten

boorbreedte : 84 mm
boorhoogte : 46 mm
max dikte van de deur : 2 mm

1 SM002

Urenteller
met dit toestel kunt u het totaal
aantal uren meten dat een
elektrisch apparaat werkt

voedingsspanning :
230 V~ 50 Hz
Parallelaansluiting op de
bediening van de ontvanger
(spoel van contactor)

2 1 EC100

SM500

SM020

SM002

EC100
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Transformatoren, bellen, zoemers

Veiligheidstransformatoren
230 V / 12 - 24 V~
50 - 60 Hz

Transformatoren :
de transformatoren verzekeren een elektrische scheiding tussen de primaire en 
secundaire kringen. Zij geven een zeer lage spanning, lager of gelijk aan ≤ 24 V~.
Door hun constructie zijn de beltransformatoren en de veiligheidstransformatoren
tegen kortsluitingen beveiligd.

Aansluitingscapaciteit :
- 6 mm² stijve draad
- 4 mm² soepele draad
Beschermende kooiklemmen.

Bellen, zoemers : 
geluidsniveaus :
- bellen : 85 dBA
- zoemers : 78 dBA

Aansluitingscapaciteit :
- 6 mm² stijve draad
- 4 mm² soepele draad
Zonder klembeschermers geleverd.

Werkingstemperatuur :
-20 °C tot +35 °C
behalve bellen en zoemers :
-10 °C tot +40 °C

Conform de norm : EN 61558
  Technische karakteristieken, zie pagina 6.44

Karakteristieken Breedte in  z 17,5 mm Verpakk. Ref.

16 VA 4 1 ST313
25 VA 4 1 ST312
40 VA 4 1 ST314
63 VA 4 1 ST315

Beltransformatoren
230 V / 8 - 12 V~
50 - 60 Hz

Karakteristieken Breedte in  z 17,5 mm Verpakk. Ref.

4 VA 2 6 ST301
8 VA 2 6 ST303
16 VA 3 1 ST305

Klembeschermers

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor ST301, ST303 2 ST010

Klembeschermers

Karakteristieken Verpakk. Ref.

voor ST305 2 ST011

Bellen
50 - 60 Hz

Karakteristieken Breedte in  z 17,5 mm Verpakk. Ref.

8 - 12 V~ 5 VA 1 12 SU212

230 V~ 6,5 VA 1 12 SU213

Zoemers
50 - 60 Hz

Karakteristieken Breedte in  z 17,5 mm Verpakk. Ref.

8 - 12 V~ 4 VA 1 12 SU214

230 V~ 6,5 VA 1 12 SU215

ST313

ST301

SU214

SU212
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Gesloten stroomtransformatoren

De stroomtransformatoren worden gebruikt in associatie met analoge en digitale
ampèremeters.

Zij leveren aan de secundaire een stroom (0 - 5 A) evenredig met de gemeten 
stroom aan de primaire.

Montage :
- montage op koperen baren of op kabel;
- mogelijkheid van montage op DIN-rail met adapter.

Aansluitingscapaciteit :
- 6 mm² stijve draad
- 4 mm² soepele draad

Conform de norm :
EN / IEC 60444-1
 
  Technische karakteristieken, zie pagina 6.45

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Stroomtransformatoren S.T.
(voor kabel ø 20 mm of baren
20 x 10, 15 x 15 mm)
geometrie BG213

50 / 5 A 3 ½ 1 SRA00505

Stroomtransformatoren S.T.
(voor kabel ø 28 mm of baren
30 x 10, 25 x 15, 20 x 20 mm)
geometrie BG113

100 / 5 A 3 1 SRA01005

150 / 5 A 3 1 SRA01505

200 / 5 A 3 1 SRA02005

250 / 5 A 3 1 SRA02505

Stroomtransformatoren S.T.
(voor kabel ø 28 mm of baren
40 x 12 mm)
geometrie BG413

300 / 5 A 3 ½ 1 SRI03005

Stroomtransformatoren S.T.
(voor kabel ø 28 mm of baren
30 x 10, 25 x 15, 20 x 20 mm)
geometrie BG113

400 / 5 A 3 1 SRC04005

600 / 5 A 3 1 SRC06005

Stroomtransformatoren S.T.
(voor kabel ø 45 mm of baren
60 x 10, 50 x 30 mm)
geometrie BG613

800 / 5 A 5 1 SRD08005

1000 / 5 A 5 1 SRD10005

1500 / 5 A 5 1 SRD15005

Stroomtransformatoren S.T.
(voor kabel ø 60 mm of baren
80 x 10, 60 x 30 mm)
geometrie BG814

2000 / 5 A 6 1 SRE20005

Bevestigingstoebehoren voor montage op de DIN-rail
van de S.T. 
geometrie BG113,
BG213 en BG413

1 36555-0220

SRE20005

36555-0220

SRD08005

SRI03005

SRA01505

SRA00505
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Open stroomtransformatoren

Open stroomtransformatoren (split-core) bieden een groter installatiegemak in 
vergelijking met gesloten stroomtransformatoren. Ze kunnen bij een uitbreiding 
van de installatie eenvoudig toegevoegd worden, zonder de kables te moeten 
loskoppelen. Hierdoor garanderen ze de continuïteit van de installatie en zijin ze 
dus bijzonder geschikt voor installatie op de voedingskabels in het begin van de 
installatie. Met een transformatorverhouding van XA / 5A zijn ze compatibel met 
alle indirecte tellers en meetcentrales die werken met elektrische stroom- 
transformatoren.

Verhoogde veiligheid : door het plaatsen van het veiligheidsbrugje, kan de  
installatie in alle veiligheid gebeuren. Pas na het verwijderen van dit brugje zal  
de stroomtransformator fuctioneren. 

De stroomrichting staat aangeduid op de transformator d.m.v. een pijl.
De open stroomtransformatoren zijn voorbedraad langs de secundaire zijde  
en zijn 1,5 of 2 m lang (afhankelijk van het type). Dit om een nauwkeurige  
meting te garanderen.

Montage : (standaard meegeleverde toebehoren)
- bevestiging rond de voedingskabel d.m.v. 2 spanklemmen
- montage op DIN-rail d.m.v. adapter
- montage op montageplaat d.m.v. 2 bevestigingsvoetjes

  Technische karakteristieken, zie pagina 6.46

SRT00635A

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Stroomtransformatoren S.T. 
 (voor kabel Ø 18,5 mm;
secundaire kabllengte : 1,5 m)

63 / 5 A 2,5 1  SRT00635A

80 / 5 A 2,5 1  SRT00805A

100 / 5 A 2,5 1  SRT01005A

Stroomtransformatoren S.T.
(voor kabel Ø 18,5 mm;
secundaire kabllengte : 2 m)

125 / 5 A 2,5 1  SRT01255A

160 / 5 A 2,5 1  SRT01605A

200 / 5 A 2,5 1  SRT02005A

250 / 5 A 2,5 1  SRT02505A

Stroomtransformatoren S.T.
(voor kabel Ø 28,5 mm;
secundaire kabllengte : 2 m)

400 / 5 A 2,5 1  SRT04005B

500 / 5 A 2,5 1  SRT05005B 

opgelet : extra plaats 
voorzien voor uitgaande 
bedrading

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Communicatieprotocol 
M-bus

Ander communicatieprotocol

Communicatieprotocol  
KNX TP

Pulsuitgangen

Pulsconcentrator Energietellers

Direct  
3 x 80 A

Via TI 
6000 / 5 A

Gas, water, 
caloriën, ...

Monofasige energietellers  
(MID)

Driefasige energietellers 
(MID)

Andere 
tellers

Direct  
125 A

+

Direct  
40 A

Direct  
80 A

Direct  
80 A

Energietellers en meetcentrales
Overzicht voor het meten van energie in tertiaire gebouwen
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Modulair Inbouw
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Eenvoudig 
of geavanceerd 
meten

Complete meetoplossingen voor het uitvoeren van uw 
metingen op alle niveaus van uw elektrische installatie.

Directe of indirecte meting, de verschillende communicatie- 
types : impuls, Modbus RS485, M-BUS of KNX.

De voordelen voor u :

 - Directe of indirecte aflezing van de tellers.

 - MID-gecertificeerd als standaard (behalve ECN140D  
en ECx180T).

 - Geavanceerde meting en energiemonitoring met 
agardio.manager. De meters zijn vooraf geadresseerd 
voor een eenvoudige integratie in agardio.manger.

 - Een KNX-interface voor het hele gamma (behalve ECM140D 
en ECR140D).

 - Verzegelbaar dekseltje standaard meegeleverd met zijn 
beveiliging.

Technische karakteristieken :

 - Monofasig : 40, 80 A met directe aflezing.

 - Driefasig : 80 en 125 A met rechtstreekse aflezing, 
onrechtstreekse meting via S.T.

 - Communicatietypes : impuls, M-Bus, Modbus en KNX.

 - Basisfuncties op alle tellers : 
energie en actief/reactief vermogen; spanning;  
intensiteit; vermogensfactor; frequentie;  
reset van de gedeeltelijke teller.
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Eenvoudige en intuïtieve 
menu’s

Alle tellers zijn  
MID-gecertificeerd
Een noodzaak om  
te factureren.

Geavanceerde meting
Het opvolgen en weergeven 
van parameters van de
energiekwaliteit naast  
eenvoudige meetgegevens.

Een gamma van  
meetcentrales 
Om de harmonische te meten 
in spanning en stroom.

05
Een volledig assortiment
van open en gesloten 
stroomtransformatoren 
Voor indirecte meting.

Expert tips

03 040201

06
agardio.manager, een
energiemonitoringserver 
Waarmee u uw gegevens 
kunt verwerken via Modbus.

07
Modbus kabel met 
RJ45-connectoren 
Klaar voor gebruik tussen 
de tellers en de server 
agardio.manager

08
Verschillende soorten
communicatietypes :
Impuls; M-Bus; Modbus 
RS485 en KNX.

_

agardio
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Overzicht van het gamma

Referentie ECx140D ECxX180D ECx180T

Selectiecriteria
Verbinding Mono. 40 A direct Mono. 80 A direct Mono. 80A direct (3 kringen)
Voedingsspanning 230 V AC 230 V AC 230 V AC
Maximale stroom Imax 40 A 80 A 3 x 80 A
Nauwkeurigheidsklasse actief // reactief Cl.1 / Cl.B Cl.1 / Cl.B // Cl.2 Cl.1 / Cl.B // Cl.2
Maximum toegelaten transformatorkaliber - - -
MID-certificatie,  
verplicht voor het gebruik bij refacturatie

MID (behalve op 
ECN140D)

MID -

Connectiviteit

Zonder communicatie • (ECN140D) - -
Impulscommunicatie • (ECP140D) • (ECP180D) • (ECP180T)
Seriecommunicatie M-Bus • (ECM140D) • (ECM180D) • (ECM180T)
Seriecommunicatie Modbus RS485 • (ECR140D) • (ECR180D) • (ECR180T)
Communicatie Modbus agardio - • (ECA180D) • (ECA180T)

Functies en waarden gedetecteerd door het product

Intensiteit • (behalve op ECN140D) • •
Spanning • (behalve op ECN140D) • •
Vermogensfactor • (behalve op ECN140D) • •
Frequentie • (behalve op ECN140D) • •
Actief vermogen • (behalve op ECN140D) • •
Zichtbaar vermogen • •
Reactief vermogen • •
Actieve energie • • •
Zichtbare energie
Reactieve energie • •
Resetten van de gedeeltelijke  
verbruiksmetingen

• •

Import/export van energie • (behalve op ECN140D) • •
Controle van het tarief • •
Aantal tarieven beheerd door : fysieke / comm.-ingang ECN = 0 tarief

ECM = 2 tarieven
ECR = 8 tarieven

tot 8 volgens versie tot 4 volgens versie

Instrumentatiewaarde • • •
Functie I/U • (behalve op ECN140D) • (volgens versie) •
Functie configureerbare I/U • (volgens versie) •
Tariefcontrole door fysieke ingang • (ECA180D) •
Tariefcontrole door communicatiesysteem • (volgens versie) • (volgens versie) • (volgens versie)
Back-up door intern geheugen • • •
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ECx380D ECx310D ECx300C

Driefasig 80 A direct Driefasig 125 A direct Driefasig via S.T.
400 V AC 400 V AC 400 V AC
80 A 125 A 5 A
Cl.1 / Cl.B // Cl.2 Cl.1 / Cl.B // Cl.2 Cl.1 / Cl.B // Cl.2

- - 6000
MID MID MID

- - -
• (ECP380D) • (ECP310D) • (ECP300C)
• (ECM380D) • (ECM310D) • (ECM300C)
• (ECR380D) • (ECR310D) • (ECR300C)
• (ECA380D) • (ECA310D) • (ECA300C)

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •
• • •

• • •
• • •

tot 8 volgens versie tot 8 volgens versie tot 8 volgens versie

• • •
• • •
• • •
• • •

• (volgens versie) • (volgens versie) • (volgens versie)
• • •
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Monofasige energietellers

- Monofasige tellers 40, 80 A met directe aflezing.
- Standaard MID-gecertificeerd (behalve de ref. ECN140D en de ref. ECx180T).
-  Maakt de geavanceerde telling op de subvertrekken en de directe vertrekken 

mogelijk.
-  De tellers ECx180T : 

1 teller voor 3 monofasige vertrekken 80 A max.

Basisfuncties 40 en 80 A :
- actieve energie,
- actief vermogen,
- spanning,
- stroom,
- vermogensfactor.

Basisfunctie 3 x 80 A :
- actieve / reactieve energie,
- actief / reactief vermogen,
- spanning,
- stroom,
- vermogensfactor,
- reset van de gedeeltelijke teller,

De energietellers zijn beschikbaar in een groot aanbod aan communicatietypes :
impuls / Modbus / M-BUS / KNX.

KNX-interface :
- IR-communicatie met de tellers,
- compatibel met ETS en easy,
- compatibel met alle tellers behalve ECM140D en ECR140D.

Belangrijk :
- in monofasige toepassingen Modbus moet de weerstand SMC120R apart 
  besteld worden.

 Technische karakteristieken :

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Ref.

Monofasige tellers, 40 A,
directe meting

40 A zonder communicatie 1 ECN140D

40 A impuls 1 ECP140D

40 A M-Bus 1 ECM140D

40 A Modbus 1 ECR140D

Monofasige tellers, 80 A,
directe meting

80 A impuls 2 ECP180D

80 A M-Bus 2 ECM180D

80 A Modbus 2 ECR180D

80 A Modbus.agardio 2 ECA180D

Monofasige tellers, 80 A,
3 kringen, directe meting

80 A impuls 4 ECP180T

80 A M-Bus 4 ECM180T

80 A Modbus 4 ECR180T

80 A Modbus.agardio 4 ECA180T

Interface KNX compatibel met het volledige
gamma tellers (behalve ECM140D
en ECR140D)

1 TXF121

ECR180D

ECP140D

ECP180D

TXF121
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Driefasige energietellers

- Driefasige tellers 80 A en 125 A met directe aflezing.
- Driefasige tellers met indirecte aflezing via S.T.
- Standaard MID-gecertificeerd,
-  Maakt de geavanceerde telling op de subvertrekken en de directe vertrekken 

mogelijk.

Basisfuncties :
- actieve / reactieve energie,
- actief / reactief / waarneembaar vermogen,
- spanning,
- stroom,
- vermogensfactor,
- reset van de gedeeltelijke teller.

Het opslaan van gegevens in het interne geheugen zorgt voor continuïteit van de 
informatie, zelfs na een netwerkstoring.

De energietellers zijn beschikbaar in een groot aanbod aan communicatietypes : 
impuls / Modbus / M-BUS / KNX.

KNX-interface :
- IR-communicatie met de tellers,
- compatibel met ETS en easy.

Belangrijk :
- de weerstand is in de driefasige tellers Modbus geïntegreerd,
- de aanwezigheid van de neuter is altijd verplicht.

 Technische karakteristieken :

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Ref.

Driefasige MID-tellers,
80 A, directe meting

80 A impuls 4 ECP380D

80 A M-Bus 4 ECM380D

80 A Modbus 4 ECR380D

80 A Modbus.agardio 4 ECA380D

Driefasige MID-tellers,
125 A, directe meting

125 A impuls 6 ECP310D

125 A M-Bus 6 ECM310D

125 A Modbus 6 ECR310D

125 A Modbus.agardio 6 ECA310D

Driefasige MID-tellers,
indirecte meting via S.T.

1 / 5 A impuls 4 ECP300C

1 / 5 A M-Bus 4 ECM300C

1 / 5 A Modbus 4 ECR300C

1 / 5 A Modbus.agardio 4 ECA300C

KNX-interface compatibel met het hele gamma
driefasige tellers

1 TXF121

TXF121

ECP310D

ECM380D

ECP300C
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Modulaire meetcentrales, impulsconcentrator

Modulaire meetcentrales :
voor de controle van het elektrische driefasig net (met of zonder nulleider) en het 
monofasig net. Als ze aangesloten zijn op stroomtransformatoren (niet meegeleverd), 
zorgen ze voor het meten en het weergeven van diverse elektrische grootheden.
Als ze worden gebruikt voor de controle van een stroomgenerator, bieden ze de 
mogelijkheid de frequentie en de werkingsduur van de groep te meten.

Geavanceerde versie SM101E :
- ogenblikkelijke maximum stroom per fase en nulleider;
- enkelvoudige en samengestelde ogenblikkelijke spanningen;
- ogenblikkelijke frequentie;
- ogenblikkelijk vermogen (actief, reactief, zichtbaar);
- urenteller;
- witte achtergrondverlichting;
- LCD 3 lijnen x 4 digits.

Communicerende versie SM101C :
dezelfde metingen als de centrale SM101E met extra :
- totale harmonische distorsie (THD) van spanning en stroom tot rang 51;
- actieve en reactieve energietelling;
- meten van de interne temperatuur.

Impulsconcentrator :
voor de centralisatie en het opslaan van impulsen of logische signalen in  
elektrische, gas-, olie- en watertellers of meetcentrales teneinde :
- ze over te brengen via de communicerende uitgang RS485;
- een groot aantal elementen weer te geven op het lokale display;
- alarmen te generen op gebeurtenis;
- witte achtergrondverlichting;
- LCD-display 4 lijnen.

  Technische karakteristieken voor modulaire meetcentrale :
  Technische karakteristieken voor impulsconcentrator :

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Verpakk. Ref.

Modulaire meetcentrales
multi-metingen (spanning, intensiteit,
frequentie, vermogen, tijd)

geavanceerde versie 4 1 SM101E

communicerende versie
-  verbinding RS485 protocol 

JBUS / MODBUS

4 1 SM101C

Impulsconcentrator -  7 digitale ingangen  
(impuls of logisch signaal)

-  verbinding RS485 protocol 
JBUS / MODBUS

-  1 logische uitgang (alarm, contact,  
tijdvertraging)

- gedeeltelijke of totale telling
-  dagelijkse, weekelijkse  

of maandelijkse telling

4 1 EC700

SM101C

EC700
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Meetcentrales

Meetcentrales : 
de meetcentrales zijn geschikt voor de controle en de analyse van mono- en  
driefasige elektrische netwerken met of zonder nulleider om projecten inzake  
energie-efficiëntie te doen slagen.

Al deze producten zijn voorzien van een digitaal LCD-display en van een  
correctiefunctie voor fouten van stroomtransformatoren.

Als de meetcentrales aangesloten zijn op stroomtransformatoren (niet meegele-
verd), bieden zij de mogelijkheid diverse elektrische grootheden uit te voeren in 
effectieve TRMS-waarde.

Montage mogelijk op de deuren van de univers en quadro kasten.

Conform de normen :
IEC 61 557-12
IEC 62053-22 klasse 0,5
IEC 62053-23 klasse 2

  Technische karakteristieken :

Karakteristieken Verpakk. Ref.

- ogenblikkelijke maximum stroom per fase en nulleider
- enkelvoudige en samengestelde ogenblikkelijke spanningen
- ogenblikkelijke frequentie
- totaal actief en reactief positief vermogen
- totaal zichtbaar vermogen
- ogenblikkelijke vermogensfactor met weergave van inductieve of capacitieve resultaten
- totale harmonische distorsie (THD) van spanning en stroom tot rang 51
- actieve en reactieve energietelling
- programmeerbare urenteller

1 SM102E

SM103E

SM102E

Meetcentrale

Karakteristieken Verpakk. Ref.

-  zelfde metingen als de SM102E-centrale maar met bovendien  
de metingen met gemiddelde waarden

- actief en reactief vermogen op 4 kwadranten
- totale harmonische distorsie (THD) van spanning en stroom tot rang 51
- actieve en reactieve energietelling 4 kwadranten
- zichtbare energietelling
- programmeerbare urenteller

1 SM103E

Meetcentrale en netwerkanalyse
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Modules voor de meetcentrales

De modules worden rechtstreeks geclipst op de meetcentrales SM103E  
(of SM102E naargelang het type).

De modules zijn verkrijgbaar met verschillende functies : modules met impulsuit-
gang, ingangs-/ uitgangsmodules, analoge uitgangsmodules, geheugenmodules,
temperatuurmodules, communicatiemodules.

   Technische karakteristieken :

SM200

SM203

SM204

SM205

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Modules met impulsuitgang
voor centrale SM102E

voor centrale SM102E
1 configureerbare uitgang
(kWh, kvarh, kVah)

1 SM200

voor centraleSM103E
2 configureerbare uitgangen
(kWh, kvarh, kVah)

1 SM201

Ingangs-/uitgangsmodule
(maxi 3 modules per centrale)

voor centrale SM103E
2 configureerbare uitgangen op
diverse metingen en bediening op afstand

1 SM202

Analoge uitgangsmodule
(maxi 2 modules per centrale)

voor centrale SM103E
2 configureerbare uitgangen op diverse metingen

1 SM203

Geheugenmodule voor centrale SM103E opslag van :
- het vermogen P en Q op 62 d.
- de 10 laatste alarmen
-  de mini en maxi waarden, spanning, stroom,  

frequenties (U, I, F)
-  de gemiddelde waarden van de spanningen  

en de frequenties (U en F)

1 SM204

Temperatuurmodule voor centrale SM103E
indicatie van de temperaturen :
- interne en 3 externe temperaturen

1 SM205

Communicatiemodules
JBUS / MODBUS

voor centrale SM102E 1 SM210

voor centrale SM103E 1 SM211

Ethernet module
protocol JBUS / MODBUS

voor centrale SM103E
webserver voor de controle, configuratie en visualisatie

1 SM213

Module Ethernet verbinding
in serie RS485
protocol JBUS / MODBUS

voor centrale SM103E
webserver voor de controle, configuratie en visualisatie

1 SM214

SM211
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Meetoplossingen
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Stel de meetresultaten 
ter beschikking

Energieteller
pagina‘s 6.22 tot 6.29

24 V 
Voedings-
spanning

Modulaire meetcentrale
pagina 6.30

Niet-modulaire 
meetcentrale
pagina 6.31

Energiemonitoringserver
(Modbus Master) : 
agardio.manager pagina 6.36

Hoofdautomaat 
h3+
pagina 5.02
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Wifi

agardio.manager, de Hager-tool voor het 
monitoren van uw verbruik. 
-  Het centraliseert de meetgegevens.
-  Het stelt op een eenvoudige en leesbare manier het 

verbruik van het gebouw en de kwaliteitsparameters 
van het netwerk ter beschikking.

-  Het waarschuwt bij overschrijding  
van de parameters.

-  Het geeft de verbruikstrends en de energiekosten 
van het gebouw weer.

Webbrowser
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agardio.manager en toebehoren

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Ref.

Multi-energie gegevensserver
+ Micro-SDHC

- 2 digitale ingangen (voor impulstellers)
- 2 analoge ingangen 4 - 20 mA
- aansluiting voor temperatuursensor
- 1 potentiaalvrij contact (alarm)
- alarm via e-mail
- analoge uitgang 0 - 10 V 
- max. aantal Modbus RS485 adressen : 31

6 HTG411H

HTG911H

HTG411H

Webserver agardio.manager

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z 17,5 mm Ref.

Voeding 24 V DC - voedingsspanning : 230 V~
- uitgangsspanning : 24 V DC
- frequentie : 50 - 60 HZ
- uitgansstroom : 0…2,5 A
- nominaal vermogen : 60 W
- aansluiting : stijve draad 0,75 mm² - 2,5 mm²
  soepele draad 1 mm² - 2,5 mm²

4 HTG911H

Voeding

HTG450H

Omschrijving Ref.

Industriële Micro-SD kaart 4 GB HTG450H

USB-kaart

HTG457H

Omschrijving Ref.

USB-Adaptater naar Ethernet RJ45 HTG457H

USB-omvormer

HTG460H
Omschrijving Ref.

USB-adapter naar Wifi HTG460H

Dongle Wifi

HTG467H
Omschrijving Ref.

Afsluitweerstand Modbus RTU 120 Ohm SMC120R

Afsluitweerstand Modbus RTU 120 Ohm 
RJ45

HTG467H

Afsluitweerstand Modbus
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agardio.manager en toebehoren

Omschrijving Ref.

Temperatuursensor PT100 met bevestiging HTG445H

HTG911H

HTG445H

Temperatuursensor

Omschrijving Ref.

Modbus kabel 1 x RJ45 + aardgeleider / 3 m HTG465H

Modbus kabel 2 x RJ45 + aardgeleider / 1 m HTG471H

Modbus kabel 2 x RJ45 + aardgeleider / 2 m HTG472H

Modbus kabel 2 x RJ45 + aargeleider / 3 m HTG474H

Modbus kabel (verbinding vertrek van de Modbus)

HTG484H

Omschrijving Ref.

Modbus kabel 2 x RJ45 / 0,2 m HTG480H

Modbus kabel 2 x RJ45 / 1 m HTG481H

Modbus kabel 2 x RJ45 / 2 m HTG482H

Modbus kabel 2 x RJ45 / 5 m HTG484H

Modbus kabel 25 m  HTG485H 

Modbus kabel (verbinding tussen de producten)
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Afstandsschakelaars :
technische karakteristieken

(a) : maximum niet te overschrijden capaciteit

Technische karakteristieken EPN510
EPS510
EPN515
EPN520
EPS520

EPN501
EPS501
EPN503
EPN526
EPS526

EPN513
EPS513
EPN518
EPN524
EPS524

EPN511
EPS511
EPN519
EPN521
EPS521

EPN525
EPN540
EPN546

EPN548 EPN528
EPN541

bediening in AC
spanning 230 V 48 V 24 V 12 V 230 V 48 V 24 V
tolerantie + 10 / - 20 %
frequentie 50 / 60 Hz
verbruik bij starten 25 VA 55 VA
bediening in DC
spanning 110 V 24 V 12 V - 110 V 24 V 12 V
tolerantie + 10 / - 20 %
verbruik 12 W 25 W
nominale belasting AC 1 16 A
gebruiksspanning 250 V AC 400 V AC
elektrische levensduur (cosϕ = 1) 150 000 schakelingen
mechanische levensduur 500 000 schakelingen
uitgestraald vermogen door contact 1,2 W
minimum duur van de bedieningsimpuls 50 ms
maximum duur van onder spanning staan 1 uur
ruststroom 6 mA   (met C = 20 μF, in parallel : 100 mA)
IP 20
werkingstemp. / opslagtemp. -5 °C tot +40 °C / -40 °C tot +80 °C
aansluiting : soepele / stijve draad  6 mm² / 10 mm²

Gebruikstips :
de hieronder weergegeven tabel geeft het aantal lampen aan dat aan iedere pool van een afstandsschakelaar aangesloten kan worden in 
een kring 230 V / 50 Hz. De eerste waarde geeft het aantal lampen voor standaard afstandsschakelaars en de tweede voor de elektronische 
afstandsschakelaars (EP450, EPN410, EPS410B, EPS450B).

Gloeilampen
gloeidraad van tungsteen 
en halogenen 230 V :

vermogen 40 W 60 W 75 W 100 W 150 W 200 W 300 W 500 W 1000 W
max. aantal 45/25 30/16 24/13 18/10 12/6 9/5 5/3 3/2 2/1

halogenen ZLS (12 of 24 V) met 
elektronische transfo :

vermogen 20 W 50 W 75 W 100 W 150 W 300 W
max. aantal 70/50 28/20 19/13 14/10 9/6 3/3

Fluorescentiebuizen
enkel met starter, 
niet gecompenseerd :

vermogen 15 W 18 W 30 W 36 W 58 W
max. aantal 29/38 25/32 25/18 24/16 14/10

enkel met starter, 
parallel gecompenseerd :

vermogen 15 W 18 W 30 W 36 W 58 W
max. aantal 27/19 27/16 25/9 25/8 16/5
C totaal max (a) 121 μF 121 μF 112 μF 112 μF 72 μF

duo met starter, 
serie gecompenseerd :

vermogen 2 x 18 W 2 x 20 W 2 x 36 W 2 x 40 W 2 x 58 W 2 x 65 W
max. aantal 40/7 40/7 22/4 22/4 12/2 12/2
C totaal max (a) 2,7 μF 2,7 μF 3,4 μF 3,4 μF 5,3 μF 5,3 μF

enkel met elektronische ballast : vermogen 18 W 36 W 58 W
max. aantal 30/14 26/7 15/4

dubbel met elektronische ballast : vermogen 2 x 18 W 2 x 36 W 2 x 58 W
max. aantal 15/7 13/4 8/2

fluo compact met elektromagne-
tische ballast, zonder compensatie :

vermogen 7 W 10 W 18 W 26 W
max. aantal 50/15 45/11 40/6 25/4

fluo compact met ingebouwde 
elektronische voeding :

vermogen 11 W 15 W 20 W 23 W
max. aantal 80/20 60/15 50/11 40/10

Ontladingslampen
hogedruk kwik, 
zonder compensatie :

vermogen 50 W 80 W 125 W 250 W 400 W
max. aantal 11 9 7 3 2

hogedruk kwik, 
met parallelcompensatie :

vermogen 50 W 8 W 125 W 250 W 400 W
max. aantal 9 8 6 3 2
C totaal max (a) 63 μF 56 μF 60 μF 54 μF 50 μF

gemengde : max. aantal 100 W 160 W 250 W 400 W
max. aantal 9 6 3 2

natrium hogedruk damp of 
metaaljodide,  zonder compensatie :

vermogen 100 W 160 W 250 W 400 W
max. aantal 9 6 3 2

natrium hogedruk damp 
of metaaljodide, met compensatie :

vermogen 70 W 150 W 250 W 400 W
max. aantal 5 3 2 1
C totaal max (a) 60 μF 54 μF 64 μF 50 μF
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Contactoren en relais : 
technische karakteristieken

Elektrische karakteristieken
omschrijving modulaire contactoren hulpcontact
norm IEC 61095
type bedienings-

relais
contactor bedienings-

relais
contactor contactor contactor contactor

aantal modules 1 2 3 ½
thermische stroom Ith (40 °C) 16 A 25 A 16 A 25 A 40 A 63 A 6 A
werkingsfrequentie 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
toegewezen isolatiespanning 250 V 250 V 440 V 440 V 440 V 440 V 250 V
toegewezen stootspanning) 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV
beschermingsgraad 2 2 2 2 2 2 2
 
Toegewezen gelijkstroom Ie (A) en vermogen (kW)

AC 1 / AC 7a
toegewezen stroom 16 A 25 A 16 A 25 A 40 A 63 A -
vermogen 230 V
 400 V

3 kW 4,6 kW 3 kW 4,6 kW 7,3 kW 11,6 kW -

- - 8,9 KW 13,8 kW 22 kW 35 kW -

AC 3 / AC 7b
toegewezen stroom 5,5 A 8,5 A 5,5 A 8,5 A 25 A 32 A -
vermogen 230 V
 400 V

570 W 880 W 570 W 880 W 2,6 W 3,3 W -

- - 1,7 kW 2,6 kW 7,8 kW 10 kW -

AC 12 toegewezen stroom Ie @ 230 V - - - - - - 6 A
AC 15 toegewezen stroom Ie @ 230 V - - - - - - 2 A
 
Elektrische en mechanische levensduur
mechanische levensduur aantal schakelingen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
elektrische levensduur @ Ie aantal schakelingen
AC 7a (AC 12 voor hulpcontacten)

60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Vermogenverlies
vermogenverlies per pool 1 W 1,5 W 1 W 1,5 W 3,2 W 5 W 0,4 W

Magneetsysteem voor de "eco"- en "klassieke" contactoren
verbruik bij starten 10,7 VA 10,7 VA 21 VA 21 VA 60 VA 60 VA -
verbruik van de spoel 2,9 VA 2,9 VA 3,4 VA 3,4 VA 7 VA 7 VA -
inschakeltijd van de contacten 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms -
uitschakeltijd van de contacten 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 20 ms 20 ms -

Magneetsysteem voor de geruisloze contacten
verbruik bij het starten 2,2 W 2,2 W 2,8 W 2,8 W 5 W 5 W -
verbruik van de spoel 2,2 W 2,2 W 2,8 W 2,8 W 5 W 5 W -
inschakeltijd van de contacten 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms -
uitschakeltijd van de contacten 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 20 ms 20 ms -

Aansluiting

doorsnede op stijf
vermogencontacten soepele

1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1,5…25 mm² 1,5…25 mm² 1…6 mm²
1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 4…16 mm² 4…16 mm² 1…6 mm²

schroef op type
vermogencontacten posidrive
 aandraaimoment

M3,4 M3,4 M3,4 M3,4 M5 M5 M3,4
PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2
1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 3,5 Nm 3,5 Nm 1,2 Nm

doorsnede op stijf
stuurklemmen soepele

1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² -
1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² -

schroef op type
stuurklemmen posidrive
 aandraaimoment

M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M4 M4 -
PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 -
1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 2,5 Nm 2,5 Nm -

Werkingstemperatuur
-10 °C tot +50 °C -10 °C tot +50 °C -10 °C tot +50 °C -10 °C tot +50 °C -10 °C tot +50 °C -10 °C tot +50 °C -10 °C tot +50 °C

Opslagtemperatuur
-40 °C tot +80 °C -40 °C tot +80 °C -40 °C tot +80 °C -40 °C tot +80 °C -40 °C tot +80 °C -40 °C tot +80 °C -40 °C tot +80 °C
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Contactoren en relais : 
keuzegids voor verlichting

Verlichting

In onderstaande tabel vindt u het aantal lampen die kunnen worden aangesloten aan elke pool van een contactor op een kring 230 V / 50 Hz.
Indien de karakteristieken van de lampen gekend zijn, is het mogelijk het aantal lampen per pool te verhogen. In dit geval is er op de site
www.hager.be een tool beschikbaar voor de berekening van het exact aantal lampen die mogen aangesloten worden.
Gebruiksvoorwaarden : werkingstemperatuur lager dan 40 °C, gekoppelde plaatsing beperkt tot 2 contactoren.
Nota : de gegevens voor de contactoren 16 A en 25 A zijn deze voor de contactoren die op de voorkant voorzien van een .

lichtbronnen vermogen 16 A 20 A 25 A 40 A 63 A
energiebesparende fluorescentielampen (CFL)
CFL met elektronische ballast 5 W 17 15 27 49 76

7 W 17 15 27 49 76
9 W 16 13 26 40 63
11 W 16 13 26 40 63
15 W 14 11 22 36 57
18 W 14 11 22 36 57
20 W 14 11 22 36 57
23 W 14 11 22 36 57
26 W 14 11 22 36 57

CFL met geïntegreerde elektronische voeding
(ter vervanging van de gloeilampen)

5 W 34 27 54 86 135
7 W 34 27 54 86 135
9 W 34 27 54 86 135
11 W 34 27 54 86 135
15 W 34 27 54 86 135
18 W 25 20 40 63 100
20 W 25 20 40 63 100
23 W 25 20 40 63 100
26 W 25 20 40 63 100

gloeilampen
gloeidraad van tungsteen en halogenen 230 V 40 W 36 50 57 76 120

60 W 28 33 45 67 105
75 W 24 27 38 63 100
100 W 17 20 28 41 65
150 W 11 13 18 29 45
200 W 8 9 14 22 35
300 W 6 7 10 15 23
500 W 3 3 6 9 14
1000 W 1 0 2 4 7

halogeen ZLS (12 of 24 V)
met elektronische transformator

20 W 25 20 40 139 218
25 W 16 13 26 82 129
50 W 11 9 18 60 94
75 W 7 6 12 52 82
100 W 3 3 6 35 55
150 W 2 2 4 20 31

LED
LED 230 V niet-dimbaar
met geïntegreerde elektronische voeding

4 W 34 27 54 86 135
7 W 34 27 54 86 135
12 W 34 27 54 86 135
17 W 25 20 40 63 101
22 W 25 20 40 63 101
30 W 17 14 28 44 70
40 W 17 14 28 44 70
50 W 14 11 22 35 55

LED 230 V dimbaar
met geïntegreerde elektronische voeding

4 W 76 60 120 159 250
7 W 76 60 120 159 250
12 W 76 60 120 159 250
17 W 56 44 88 118 185
22 W 56 44 88 118 185
30 W 39 31 62 82 130
40 W 39 31 62 82 130
50 W 30 24 48 65 102

LED 230 V verstraler
met geïntegreerde elektronische voeding

 100 W 3 0 5 6 9
150 W 1 0 3 4 6
200 W 1 0 2 4 6

LED 12 V
met elektronische transformator

1 W 76 60 120 180 220
5 W 76 60 120 180 220
7 W 76 60 120 160 200
10 W 76 60 120 160 200
15 W 56 44 88 160 200
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Contactoren en relais : 
keuzegids voor verlichting

Verlichting

In onderstaande tabel vindt u het aantal lampen die kunnen worden aangesloten aan elke pool van een contactor op een kring 230 V / 50 Hz.
Indien de karakteristieken van de lampen gekend zijn, is het mogelijk het aantal lampen per pool te verhogen. In dit geval is er op de site
www.hager.be een tool beschikbaar voor de berekening van het exact aantal lampen die mogen aangesloten worden.
Gebruiksvoorwaarden : werkingstemperatuur lager dan 40 °C, gekoppelde plaatsing beperkt tot 2 contactoren.
Nota : de gegevens voor de contactoren 16 A en 25 A zijn deze voor de contactoren die op de voorkant voorzien van een .

lichtbronnen vermogen 16 A 20 A 25 A 40 A 63 A
fluorescentiebuizen
enkel met starter, niet gecompenseerd 15 W 19 20 30 70 100

18 W 19 20 30 70 100
20 W 19 19 30 70 100
36 W 17 15 28 60 90
40 W 16 13 26 60 90
42 W 15 12 24 55 83
58 W 10 9 17 35 56
65 W 10 8 17 35 56
80 W 9 7 15 30 48
115 W 6 5 10 20 32
140 W 6 5 10 16 26

enkel met starter, parallel gecompenseerd 15 W 12 11 20 36 57
18 W 12 11 20 36 57
20 W 12 11 20 36 57
36 W 12 11 20 34 53
40 W 12 11 20 29 45
42 W 12 11 20 29 45
58 W 9 10 15 27 42
65 W 9 10 15 27 42
80 W 9 10 15 27 42
115 W 9 10 15 25 39

duo met starter, niet gecompenseerd)
(aantal dubbele)

2 x 18 W 25 20 40 50 78
2 x 20 W 24 19 38 50 78
2 x 36 W 19 15 30 44 69
2 x 40 W 16 13 26 40 63
2 x 42 W 15 12 24 40 63
2 x 58 W 11 9 18 27 42
2 x 65 W 10 8 16 27 42
2 x 80 W 8 7 14 22 35
2 x 115 W 6 5 10 16 25

duo met starter, serie gecompenseerd
(aantal dubbele)

2 x 18 W 14 11 22 34 53
2 x 20 W 14 11 22 29 45
2 x 36 W 12 10 20 27 42
2 x 40 W 12 10 20 27 42
2 x 42 W 12 10 20 27 42
2 x 58 W 12 10 20 25 39
2 x 65 W 8 7 14 23 36
2 x 80 W 8 7 14 20 31
2 x 115 W 6 5 10 17 25

enkel met elektronische ballast 15 W 14 11 22 36 57
18 W 14 11 22 36 57
20 W 14 11 22 36 57
36 W 14 11 22 34 53
40 W 14 11 22 29 45
42 W 14 11 22 29 45
58 W 12 10 20 27 42
65 W 12 10 20 27 42
80 W 12 10 20 27 42
115 W 12 10 20 25 39

dubbele met elektronische ballast
(aantal dubbele)

2 x 18 W 14 11 22 34 53
2 x 20 W 14 11 22 29 45
2 x 36 W 12 10 20 27 42
2 x 40 W 12 10 20 27 42
2 x 42 W 12 10 20 27 42
2 x 58 W 12 10 20 25 39
2 x 65 W 8 7 14 23 36
2 x 80 W 8 7 14 20 31
2 x 115 W 6 5 10 17 25
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Contactoren en relais :
keuzegids voor verlichting

Verlichting

In onderstaande tabel vindt u het aantal lampen die kunnen worden aangesloten aan elke pool van een contactor op een kring 230 V / 50 Hz.
Indien de karakteristieken van de lampen gekend zijn, is het mogelijk het aantal lampen per pool te verhogen. In dit geval is er op de site
www.hager.be een tool beschikbaar voor de berekening van het exact aantal lampen die mogen aangesloten worden.
Gebruiksvoorwaarden : werkingstemperatuur lager dan 40 °C, gekoppelde plaatsing beperkt tot 2 contactoren.
Nota : de gegevens voor de contactoren 16 A en 25 A zijn deze voor de contactoren die op de voorkant voorzien van een .

lichtbronnen vermogen 16 A 20 A 25 A 40 A 63 A
ontladingslampen
hogedruk kwik, niet gecompenseerd 50 W 17 14 28 32 50

80 W 11 9 18 24 37
125 W 6 5 10 18 28
250 W 3 3 6 10 15
400 W 1 1 2 6 9
700 W 0 0 0 4 5

hogedruk kwik, parallel gecompenseerd 50 W 14 11 22 26 40
80 W 10 8 16 22 34
125 W 6 5 10 15 23
250 W 3 3 6 9 14
400 W 1 1 2 5 8
700 W 0 0 0 3 5
1000 W 0 0 0 2 3

lagedruk natriumdamp, niet gecompenseerd 18 W 8 10 12 17 23
35 W 7 6 9 14 20
55 W 7 6 9 14 20
90 W 5 4 6 9 14
135 W 3 3 4 6 8
180 W 2 2 4 6 8

lagedruk natriumdamp, parallel gecompenseerd 18 W 5 7 8 12 24
35 W 4 6 7 10 23
55 W 3 5 5 10 19
90 W 3 3 4 8 16
135 W 1 2 2 5 7
180 W 1 2 2 5 6

hogedruk natriumdamp, niet gecompenseerd 35 W 15 14 24 30 50
50 W 10 12 15 22 34
70 W 8 9 12 18 28
110 W 6 8 10 14 22
150 W 5 7 8 10 16
250 W 3 4 5 6 10
400 W 1 1 2 4 6
1000 W 1 1 1 2 3

hogedruk natriumdamp, parallel gecompenseerd 35 W 11 9 18 31 50
50 W 11 9 18 22 35
70 W 7 6 12 16 25
110 W 6 5 8 13 21
150 W 6 5 6 8 13
250 W 3 3 4 7 11
400 W 1 1 2 5 8
1000 W 0 0 1 2 3

metaal halogenide
niet gecompenseerd

35 W 19 24 30 42 55
70 W 12 15 17 26 36
150 W 8 7 12 14 20
250 W 5 5 8 9 14
400 W 2 2 4 6 9
1000 W 0 0 0 3 5

metaal halogenide
parallel gecompenseerd

35 W 12 10 18 22 39
70 W 10 8 13 22 39
150 W 6 5 8 12 22
250 W 6 5 7 9 16
400 W 1 1 2 5 7
1000 W 0 0 1 2 3
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Contactoren en relais : 
keuzegids voor de verwarming en de motoren

Verwarming

De keuze van de contactor is gebaseerd op de gewenste levensduur (aantal schakelingen) en hangt af van :
- de belasting : verwarming met weerstandselementen, met infraroodradiatoren, met convectoren, …
- het aansluitschema (mono- of driefasig)
Indienststelling : het is aan te raden tussenstukken (LZ060) te installeren tussen de contactoren.

Maximale vermogen in functie van het aantal gewenste schakelingen (in driefasig komt het maximium vermogen per fase overeen met de
waarde van de tabel gedeeld door √3 )

Maximaal vermogen

Monofasige kring 230 V Driefasige kring 400 V

Motoren

Voor de motoren van de categorie AC 3 of AC 7b.
Gebruiksvoorwaarden : werkingstemperatuur lager dan 40 °C (tussen 40 en 50 °C, een declasseringscoëfficient van 0,9 toepassen).
Indienststelling : de contactoren voorzien van een contact NO en NG zijn niet geschikt voor het regelen van de bewegingsrichting van een 
motor.

Monofasige kring 230 V Driefasige kring 400 V

Aantal schakelingen

isolatiespanning AC 1-stroom 60 000 100 000 150 000 300 000 600 000

230 V 16 A 3 kW 2,5 kW 1,9 kW 0,85 kW 0,7 kW

25 A 4,6 kW 4 kW 3 kW 1,35 kW 1 kW

40 A 7,3 kW 6,3 kW 4,7 kW 2,2 kW 1,6 kW 

63 A 11,6 kW 10 kW 7,5 kW 3,5 kW 2,5 kW

400 V 25 A 13,8 kW 12 kW 8,6 kW 4,3 kW 3 kW

40 A 22 kW 18,5 kW 14,38 kW 6,3 kW 5 kW

63 A 35 kW 30 kW 22,6 kW 10,2 kW 7,6 kW

keuze van de contactor volgens aansturingsschema

isolatiespanning contactor 2-draads 3-draads

230 V 16 A - 2-polig 0,57 kW

25 A - 2-polig 0,88 kW

40 A - 2-polig 2,6 kW

400 V 25 A - 3-polig 2,65 kW

40 A - 3-polig 7,8 kW

63 A - 3-polig 10 kW



 6.44 Onder voorbehoud van technische wijzigingen 

Transformatoren

24 V230 V

U1

U2

U3

AI3_ST301_T2_01

Definitie en herinnering

Veiligheidstransformatoren
Dit zijn transformatoren die bestemd zijn om de veiligheid van de
mensen te verzekeren en waarvan de primaire wikkeling op een
veilige manier elektrisch gescheiden is van de secundaire 
wikkelingen : ze zijn bestemd om een kring met zeer lage spanning
U ≤ 50 V te voeden.
Het contact op de twee fasen kan zonder gevaar verdragen worden,
zelfs in de omgeving van de geleider.

Beltransformatoren
Beltransformatoren zijn veiligheidstransformatoren waarvan de
secundaire spanning maximaal 24 V bedraagt. Ze zijn beveiligd tegen
kortsluitingen en overbelastingen en zijn voor intermitterend gebruik

Norm : conform de europese norm EN 61558

Gebruiksaanbevelingen :
- één enkele secundaire aansluiten (nooit de 2 gelijktijdig),
- geen (in serie of in parallel) secundaire aansluiten van  
 verschillende transformatoren.

Technische specificaties
- Galvanische isolatie : 4 kV.
- Omgevingstemperatuur voor werking : -20 °C tot +35 °C.
- Beveiliging transformator tegen overbelastingen en kortsluitingen
  door temperatuurbegrenzer in de primaire.

veiligheidstransformatoren

secundaire spanningprimaire spanning

referenties ST301 ST303 ST305 ST312 ST313 ST314 ST315

nominaal vermogen 4 VA 8 VA 16 VA 25 VA 16 VA 40 VA 63 VA

primaire spanning U1 50 Hz 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
nominaal secundaire
spanning

U2 8 V 8 V 8 V 12 V 12 V 12 V 12 V

In = 0,5 A In = 1 A In = 2 A In = 2,08 A In = 1,33 A In = 3,33 A In = 5,25 A
nominaal secundaire 
spanning

U3 12 V 12 V 12 V 24 V 24 V 24 V 24 V

In = 0,33 A In = 0,67 A In = 1,33 A In = 1,04 A In = 0,67 A In = 1,67 A In = 2,63 A
secundaire spanning
bij nullast

U2 12 V 15 V 12 V 14 V 16 V 14 V 14 V

U3 18 V 22 V 19 V 29 V 30 V 27 V 27 V
Isolatieklasse H H B B B B H
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen 

Gesloten stroomtransformatoren

BG
113

BG
413

BG
613

BG
213

BG
814

Technische karakteristieken

Primaire stroom In = 50 tot 2000 A
(volgens het model)

Stroom aan secundaire 0-5 A
Frequentie 50/60 Hz
Permanente toegelaten overbelasting 1,2 x In
Werkingstemperatuur -5°C tot +40°C
Opslagtemperatuur -40°C tot +40°C
Isolatieklasse volgens IEC 60085 E
Beschermingsindex van het omhulsel IP20

Aansluitingscapaciteit 1,5 tot 6 mm² stijf
1 tot 4 mm² soepel

Ref Kalibers Vermogen
Nauwkeurigheid %
Klasse 1

SRA01005 100 A 2,5 VA 1 %
SRA01505 150 A 2,5 VA 1 %
SRA02005 200 A 2,5 VA 1 %
SRA02505 250 A 2,5 VA 1 %
SRC04005 400 A 5 VA 1 %
SRC06005 600 A 5 VA 1 %

Voor baar 30 X 10, 25 x 15, 20 x 20 mm max. en
voor kabel Ø 28 mm max.

Ref Kalibers Vermogen
Nauwkeurigheid %
Klasse 1

SRI03005 300 A 5 VA 1 %

Ref Kalibers Vermogen
Nauwkeurigheid %
Klasse 1

SRD08005 800 A 5 VA 1 %
SRD10005 1000 A 5 VA 1 %
SRD15005 1500 A 5 VA 1 %

Voor baar 60 x 10 mm of 50 x 30 mm max.
en voor kabel Ø 45 mm max.

Ref Kalibers Vermogen
Nauwkeurigheid % 
Klasse 1

SRA00505 50 A 1,5 VA 1 %

Voor baar 20 x 10, 15 x 15 mm max. en voor kabel Ø 20 mm max.

Afmetingen

Ref Kalibers Vermogen
Nauwkeurigheid %
Klasse 1

SRE20005 2000 A 15 VA 1 %

Voor baar 80 x 10, 60 x 30 mm max. en voor kabel Ø 60 mm max. 

Voor baar 40 x 12 mm max. en voor kabel Ø 28 mm max.
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Open stroomtransformatoren

Technische karakteristieken

Afmetingen

Afmetingen SRT0xxx5A

Kaliber
prim./sec.

Nauwkeurigheid Vermogen Max. lengte 
v. d. aansluitkabel 
in m

max. Ø  
v.d. kabel 
in mm

Type 

63 / 5 A 3% Cl.3 0,7 V A 1,5 Ø 18,5 SC1

80 / 5 A 3% Cl.3 0,7 V A 1,5 Ø 18,5 SC1

100 / 5 A 1% Cl.1 0,7 V A 1,5 Ø 18,5 SC1

125 / 5 A 1% Cl.1 0,7 V A 2 Ø 18,5 SC1

160 / 5 A 1% Cl.1 0,7 V A 2 Ø 18,5 SC1

200 / 5 A 1% Cl.1 0,7 V A 2 Ø 18,5 SC1

250 / 5 A 1% Cl.1 0,7 V A 2 Ø 18,5 SC1

400 / 5 A 1% Cl.1 2,2 V A 2 Ø 28,5 SC2

500 / 5 A 1% Cl.1 2,2 V A 2 Ø 28,5 SC2

Karakteristieken SRT0xxx5A en SRT0xxx5B

Afmetingen SRT0xxx5B

34,50
44,50
60,50
61,90

72
,7

0 19
,5

0

18,70
44,50

62,20

R10,0

34,50
44,50
60,50
61,90

72
,7

0 30
,0

0

28,75
44,50

62,20

R14,0
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Het energiebeheer omvat alle producten die zorgen voor 
het optimaliseren van het energieverbruik terwijl het 
gebruikerscomfort verhoogt.

Energiebeheer
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Keuzegids
Elektromechanische schakelklokken

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

3 modules

Ref. EH111
200 uur 
reserve

Ref. EH110
zonder reserve

Elektromechanische schakelklokken

1 kring

dag week

230 V~

dag/week dag

110 – 230 V~

72 * 72 mm 3 modules 72 * 72 mm 5 modules 2 modules

Ref. EH711
200 uur 
reserve

Ref. EH171
200 uur 
reserve

Ref. EH770
zonder reserve

Ref. EH771
200 uur 
reserve

Ref. EH209
zonder reserve
zonder wijzer

Ref. EH191
200 uur 
reserve

Ref. EH210
200 uur 
reserve

Ref. EH710
zonder reserve

1 module

Ref. EH010
zonder reserve

Ref. EH011
200 uur 
reserve
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Elektromechanische schakelklokken

Deze analoge, elektromechanische apparaten zorgen voor het tijdafhankelijk 
beheer van de werking van een aantal toepassingen zoals de verlichting,  
verwarming, etalageverlichting en leveren aldus een verhoogd comfort en  
energiebesparing op.
Met deze producten is een dag- of weekprogrammering mogelijk op één kanaal.

Karakteristieken :
-  dankzij de gangreserve (afhankelijk van de uitvoering) blijft het tijdstip bij  

stroomonderbreking behouden;
- kwartsgestuurde tijdbasis;
-  programmering met onverliesbare schakelruiters voor een eenvoudige  

visualisering van de geprogrammeerde handelingen;
-  tijdsaanduiding via wijzers (niet bij EH209);

-  fijninstelling met dubbele draairichting via centrale schijf (niet bij EH209);
-  handbediening permanent ON of OFF;
-  uitvoeringen dubbele schijf : 2 programmeercycli 24 uur en 7 dagen, die werken 

op één enkel contact. Met de 7 dagen schijf kunt u de programmeerhandelingen 
van de 24 uur-schijf toestaan of beletten;

-  aansluiting via beschermde kooiklemmen;
-  transparante en draaibare verzegelingskap.

De zomer-/wintertijdomschakeling is eenvoudig uit te voeren.

Conform de norm :
EN 60730-2-7

EH010

EH711

EH191

EH110

Omschrijving
Voedings- 
spanning Cyclus

Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Modulaire schakelklokken

1 NO-contact
16 A - 230 V~ AC 1

230 V~
50 Hz

24 u.
zonder gangreserve

1 1 EH010

24 u.
met gangreserve 200 u.

1 1 EH011

Modulaire schakelklokken

wisselcontact
16 A - 230 V~ AC 1

230 V~
50 / 60 Hz

24 u.
zonder gangreserve

3 1 EH110

24 u.
met gangreserve 200 u.

3 1 EH111

7 d.
met gangreserve 200 u.

3 1 EH171

24 u. + 7 d.
met gangreserve 200 u.

5 1 EH191

110 - 230 V~
50 / 60 Hz

24 u.
zonder gangreserve
en zonder wijzer

2 1 EH209

24 u.
zonder gangreserve

2 1 EH210

Schakelklokken opbouw

voor opbouw- of
inbouwmontage,
afmetingen : 72 x 72 mm

1 wisselcontact
16 A - 230 V~ AC 1

230 V~
50 / 60 Hz

24 u.
zonder gangreserve

1 EH710

24 u.
met gangreserve 200 u.

1 EH711

7 d.
zonder gangreserve

1 EH770

7 d.
met gangreserve 200 u.

1 EH771
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Elektronische schakelklokken

1 module

1 kanaal

230 V~

1 kanaal2 kanalen 4 kanalen

12 / 24 V

2 modules2 modules2 modules 4 modules

Ref. EGN100
geavanceerd

Ref. EGN103
basis

Ref. EG103D
radiogestuurd 
met EG001

Ref. EGN200
geavanceerd

Ref. EG103V
ZLSuitvoering

Ref. EGN400
geavanceerd

Keuzegids
Elektronische schakelklokken
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03 0401
Standaard of  
geavanceerde versie. 
Een maximum aan 
mogelijkheden met 
4 referenties.  
1 tot 4 kanalen

02
Mogelijkheid tot
geforceerde bediening

Astronomische modus 
met geolocatie

Programmering via
Hager Mood app

07 0805
Schemerfunctie mogelijk
met extra bedrade of RF 
sensor

06
Configuratie Bluetooth 4.2
Programmering via 
smartphone. 
Jaarkalender inbegrepen

Zero crossing technologie
om LEDs tot 20 x 20 W  
te bedienen

Compatibiliteit RF  
quicklink.
Bediening mogelijk via 
RF-drukknop

Expert tips
Met hun digitale elektronische technologie bieden de nieuwe schakelklokken heel wat nieuwe 
functies, verbeterde nauwkeurigheid en "zero crossing" technologie die de levensduur van 
het product aanzienlijk verlengt.
De gebruiker zal kunnen kiezen tussen verschillende functies : de mogelijkheid om zijn 
schakelklok via Bluetooth te configureren, de astronomische modus, de schemerfunctie met 
de toevoeging van een sensor, de geforceerde bediening door DK alsook de compatibiliteit 
met de DK RF quicklink.
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Elektronische schakelklokken

Deze digitale elektronische apparaten zorgen voor een grote nauwkeurigheid en 
voor een groot aantal extra functionaliteiten. De producten dienen voor het tijdafhan-
kelijk beheer van een aantal toepassingen zoals de verlichting, verwarming en de  
etalageverlichting teneinde een verhoogd comfort en energiebesparing op te leveren.
Met deze producten is een dag-, week- en jaarprogrammering mogelijk op 1, 2  
of 4 kanalen.
De gangreserve wordt gegarandeerd door een lithiumbatterij.

EGN103 standaard :
-  programmeerbare schakelklok 1 kanaal
-  configuratie via Bluetooth 4.2 via EGN003 (optie)
-  nauwkeurigheid : +/- 1,5 s / dag
-  belastingen : gloei- en halogeenlampen 230 V : 2300 W 

LED / CFL : 20 x 20 W
- zero crossing technologie

EGN100, EGN200, EGN400 geavanceerd :
-  programmeerbare schakelklokken 1, 2 of 4 kanalen
-  schemerfunctie mogelijk met bedrade inbouwcel EEN002, opbouwcel EEN003 of 

RF-opbouwcel EEN003W  (zie pagina 7.08)
- verschillende geforceerde bedieningen mogelijk
- configuratie via geïntegreerde Bluetooth 4.2 met de Hager Mood app
- compatibel met RF quicklink
- astronomische modus
- impulsprogramma min. 1 sec.
- nauwkeurigheid : +/- 90 s / jaar
- verbruik < 0,5 W
- schakeltechnologie : zero crossing
-  belastingen : gloei- en halogeenlampen 230 V : 2300 W 

LED / CFL : 20 x 20 W
- geolocatie
- scherm met achtergrondverlichting
- jaarkalender inbegrepen  

EGN103

EGN400

EGN200

EGN100

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Elektronische schakelklok
1 kanaal

Standaardversie
1 programma
56 stappen 

voeding : 230 V~ +10 % / -15 % 
frequentie : 50 / 60 Hz 
1 wisselcontact : 16 A 
schroefklemmen 
gangreserve : 5 jaar

2 1 EGN103

Bluetooth sleutel voor EGN103 optie
om te configureren via de 
Hager Mood app

1 EGN003

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Elektronische schakelklok
1 kanaal

Geavanceerde versie
5 programma's
100 stappen

voeding : 230 V~ +10 % / -15 % 
frequentie : 50 / 60 Hz 
1 wisselcontact : 10 A 
schroefklemmen 
gangreserve : 10 jaar 
minimale programmeertijd : 1 min.
Bluetooth geïntegreerd
configuratie via Hager Mood

1 1 EGN100

Elektronische schakelklok
2 kanalen

Geavanceerde versie
10 programma's
200 stappen

voeding : 230 V~ +10 % / -15 % 
frequentie : 50 / 60 Hz 
2 wisselcontacten : 16 A 
schroefklemmen 
gangreserve : 10 jaar 
minimale programmeertijd : 1 min.
Bluetooth geïntegreerd
configuratie via Hager Mood

2 1 EGN200

Elektronische schakelklok
4 kanalen

Geavanceerde versie
20 programma's
400 stappen

voeding : 230 V~ +10 % / -15 % 
frequentie : 50 / 60 Hz 
4 wisselcontacten : 16 A 
schroefklemmen 
gangreserve : 10 jaar 
minimale programmeertijd : 1 min.
Bluetooth geïntegreerd
configuratie via Hager Mood

4 1 EGN400
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Elektronische schakelklokken

EG103D :
- programmeerbare schakelklok 1 kanaal "RF-gestuurd" via DCF77;
- antenne EG001 niet meegeleverd;
- product bij levering ingesteld op het actuele tijdstip en de actuele datum;
- automatische zomer-/ wintertijdomschakeling ;
-  programmering via sleuteladapter  voor permanente onderdrukkingen, 

voor kopiëren of opslaan van het programma;
- programmering per dag of daggroep;
- 56 programmastappen On of Off;
- permanente geforceerde bedieningen On of Off (brandt);
- tijdelijke onderdrukkingen On of Off (knippert);
- weergavebalk voor visualisering van het dagprofiel;

- mogelijkheid tot vergrendeling van het toetsenbord;
- programmeerbaar in spanningsvrije toestand;
- vakantiemodus : geforceerde bedieningen On of Off tussen twee data;
- aanwezigheidssimulatie;
- mogelijkheid tot programmeren van impulsen (1 s. tot 30 min.).

EG103V :
- programmeerbare schakelklok, 1 ZLS-kanaal  
- ZLS-voeding 12 - 24 V AC/DC
- andere karakteristieken identiek aan de EG103D

EG103V

EG103D

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Schakelklok 1 kanaal

Radiogestuurde uitvoering via DCF77

voeding 230 V~
frequentie 50 / 60 Hz
1 wisselcontact 16 A AC 1
gangreserve 5 jaar

2 1 EG103D

Radiosturingsantenne
voor EG103D

max. 10 klokken EG001

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Schakelklok 1 kanaal

ZLS-uitvoering

voeding 12 - 24 V AC/DC
1 wisselcontact 16 A AC 1
gangreserve 5 jaar

2 1 EG103V

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Vergrendelsleutel om de niet-gewenste
manipulaties te vermijden
op de schakelklokken
EG103D en EG103V

1 EG004

Programmeersleutel voor schakelklokken
EG103D en EG103V

1 EG005

Opbergmodule voor maximaal 3 sleutels 1 1 EG006

Sleuteladapter voor programmering van de sleutel van 
EG103D en EG103V 
niet compatibel met Mac

1 EG003G

EG004 EG005

EG006

EG003G
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Schemerschakelaars

Deze toestellen reageren volgens de verlichting gemeten door de cel.
Ze bedienen het openen of sluiten van een wisselcontact overeenkomstig  
de ingestelde instructie.

Gebruiksvoorbeelden :
lichtreclame, etalageverlichting, verlichting van toegangswegen, bedienen  
van gordijnen en rolluiken.

Karakteristieken :
- modulaire of niet-modulaire producten;
- regeling van de lichtdrempel;
- visualisering van de uitgangstoestand;
-  keuzeschakelaar voor de selectie van de werkingswijze (permanent aan/uit, 

automatisch, test);
-  keuzeschakelaar voor de selectie van het gevoeligheidsbereik (EEN100 en 

EEN101);
- maximale afstand tussen fotocel en apparaat : 50 m.

 X Technische karakteristieken, zie pagina 7.23

EEN100

EE701

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Schemerschakelaars
1 kanaal
modulair

uitgang : 1 wisselcontact
16 A – 230 V~ AC 1

gevoeligheid : 2 bereiken
- 5 tot 100 Lux
- 50 tot 2000 Lux

geleverd met opbouwcel EEN003 1 1 EEN100

geleverd met inbouwcel EEN002 1 1 EEN101

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Compacte
schemerschakelaars
1 kanaal
niet-modulair
IP55

uitgang : 1 contact NO
8 A – 230 V~ AC 1
 inschakeldrempel : 10 lux
uitschakeldrempel : 30 lux
tijdvertraging : vast.

1 EE701

uitgang : 1 contact NO
16 A - 230 V~ AC 1
 inschakel- en uitschakeldrempel : 
instelbaar van 2 tot 1000 lux
 tijdvertraging : instelbaar met 
potentiometer van 1 tot 120 sec.

1 EE702

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Fotocellen
bedraad

inbouwcel
compabitel met EEN101

1 EEN002

opbouwcel
compatibel met EEN100

1 EEN003

Fotocel
draadloos (RF)

opbouwcel
enkel compatibel met de schakelklokken 
EGN100, EGN200, EGN400

1  EEN003W
EEN003EEN002

EEN003W
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Trappenhuisautomaten

Trappenhuisautomaten : 
Deze bieden de mogelijkheid energie te besparen door het automatisch  
uitschakelen van de verlichting aan het eind van de tijdschakeling (verlichting  
van trappenhuis, gang, kelder, ...).
De aangekondigde uitschakelingsfunctie waarschuwt de gebruiker voor  
uitschakeling door vermindering van de lichtsterkte of door knipperen.
- drukknopbediening;
- automatische herkenning 3 / 4-draadsaansluiting;
- 2-standenschakelaar :
  - permanente verlichting,
  - geprogrammeerde verlichting.

Kenmerken :
- hoge levensduur;
- geruisarme werking;
- hoge ruststroom voor bediening met verlichte drukknoppen (100 mA);
- ongevoelig voor geblokkeerde drukknop.

Conform de normen :
NF C 61-113
IEC 60-669
EN 55014

 X Technische karakteristieken, zie pagina 7.21

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z 
17,5 mm Verpakk. Ref.

Trappenhuisautomaten
enkelvoudige tijdinstelling

              30 sec. tot 10 min.
              instelbaar met mogelijkheid
              tot heropstarten van cyclus

voedingsspanning :
230 V~ 50 / 60 Hz
16 A - 230 V~ AC1

1 1 EMN001

met quickconnect klemmen 1 1 EMS001B

Multifunctionele  
trappenhuisautomaten

4 werkingsmodi :
-  trappenhuisautomaat enkelvoudige 

tijdschakeling 30 sec. tot 10 min.
-  trappenhuisautomaat met  

aangekondigde uitschakeling 
-  trappenhuisautomaat dubbele 

tijdschakeling 30 sec. tot 10 min.  
+ 1 uur via lange drukknop (> 3 sec.)

-  trappenhuisautomaat dubbele 
tijdschakeling met aangekondigde 
uitschakeling

voedingsspanning :
230 V~ 50 / 60 Hz
16 A - 230 V~ AC1

1 1 EMN005

met quickconnect klemmen 1 1 EMS005B

Tijdvertragende
afstandsschakelaar

kan werken zoals een onderbreekbare
trappenhuisautomaat

tijdsregeling : 5 min. tot 1 uur 

werkt ook als een gewone 
afstandsschakelaar

voedingsspanning :
230 V~ 50 / 60 Hz
16 A - 230 V~ AC1
met quickconnect klemmen

1 1 EPS450B

EMS001B

EPS450B

EMS005B
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Vertragingsrelais

Bij toepassingen van automatismen laten ze het sturen toe van signalisatie- en 
ventilatieapparatuur, lichtreclames, enz ...

Gebruik : woningen en beroepslokalen.
-  keuze van de tijdinstelling : door een 6 standen keuzeschakelaar 

en potentiometer op de voorzijde;
- keuze van de functie op EZN006 : door keuzeschakelaar op de voorzijde;
- visualisering van de uitgangsstand door LED.

Aansluitingscapaciteit : 
door beschermde kooiklemmen
- 1 tot 6  soepele draad;
- 1,5 tot 10  stijve draad.

Conform de normen :
IEC 669, EN 60669

Karakteristieken :
uitgang : 1 wisselcontact 8 A - 230 V~ AC1
tijdinstelling : 0,1 s. tot 10 uur

EZN001

EZN006

EZN004

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z  
17,5 mm Verpakk. Ref.

Vertraagd bij inschakeling voedingsspanning :
12 tot 230 V~ 50 / 60 Hz
12 tot 48 V s

1 1 EZN001

Vertraagd bij afschakeling voedingsspanning :
12 tot 230 V~ 50 / 60 Hz
12 tot 48 V s

1 1 EZN002

Tijdinstelling bij inschakeling voedingsspanning :
12 tot 230 V~ 50 / 60 Hz
12 tot 48 V s

1 1 EZN003

Impulsregelaar voedingsspanning :
12 tot 230 V~ 50 / 60 Hz
12 tot 48 V s

1 1 EZN004

Symmetrische verklikker voedingsspanning :
12 tot 230 V~ 50 / 60 Hz
12 tot 48 V s

1 1 EZN005

Multifunctie :
D - vertraagd bij inschakeling;
C - vertraagd bij afschakeling;
E - tijdinstelling bij afschakeling;
B - tijdinstelling bij inschakeling;
A - impulsregelaar;
F - symmetrische verklikker

voedingsspanning :
12 tot 230 V~ 50 / 60 Hz
12 tot 48 V s

1 1 EZN006
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Voorrangsrelais

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z  
17,5 mm Verpakk. Ref.

Voorrangsrelais voeding 230 V~
uitgang : 1 contact NG 1 A AC1 230 V~
relaisschakeling via contactor

1 1 ED183

Omschrijving Karakteristieken
Breedte in z  
17,5 mm Verpakk. Ref.

Voorrangsschakelaar
1 kring

voeding 230 V~
kaliber 15 tot 60 A
uitgang : 1 contact NO 1 A / 230 V~
relaisschakeling via contactor NG
voorrangscyclus 6 min. 

1 1 60001

Voorrangsschakelaar 
3 draaiende kringen

voeding 230 V~
kaliber 10 tot 90 A
uitgang 1 A / 230 V~
relaisschakeling via contactor : 
NO ref. ESC125 of 
NG ref. ESC126
voorrangscyclus 6 min.

3 1 60060

Voorrangsrelais ED183 :
De voorrangsrelais moet voorkomen dat bij gelijktijdig inschakelen van verschillende 
toestellen met hoog verbruik (b.v. doorloopverhitter) de installatie van het gebouw 
overbelast geraakt. De spoel van de voorrangsrelais ED183 wordt in serie geschakeld 
met het bevoorrechte apparaat. Bij het inschakelen van dit apparaat gaat het  
uitgangscontact open en wordt het niet-bevoorrechte apparaat uitgeschakeld via 
een contactor.

Voorrangsschakelaars :
Op de tarificatie van de regie maken deze toestellen het mogelijk, bij een beperkt 
onderschreven vermogen, de beste uitbating van een belangrijk apparatenpark te 
verzekeren en dit aan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van een installatie.  
Het totaal opgeslorpte vermogen wordt gecontroleerd door een afzonderlijke voeler.  
Bij het overschrijden van een voorgeschreven vermogen, gaan de niet-bevoorrechte 
kringen tijdelijk onderbroken zijn.

Voorrangsschakelaar 60060 :
Eenfasige installatie uitgerust met een elektromagnetische teller : de aansluiting  
van de stroomtransformator die bij het product wordt geleverd. Het informeert  
de voorrangsschakelaar van het totaal verbruikte vermogen van de installatie.

Wanneer het verbruik de limiet overschrijdt die op de potentiometer van  
de voorrangsschakelaar is ingesteld, wordt een 6 minuten durende roterende  
voorrangscyclus geactiveerd.

De 3 omschakelaars op het frontpaneel maken het mogelijk om het uitgangstype 
te definiëren : contactmodus NG of NO.
Opmerking : de FP-modus is niet van toepassing op onze markt.

Een geforceerde bediening is mogelijk via de ingangen 1 en 2.

 X Technische karakteristieken, zie pagina 7.24 en 7.25

ED183

60060

60001
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Programmeerbare kamerthermostaten

Deze programmeerbare kamerthermostaten werden ontworpen om u comfort en 
energiebesparing te bieden. Ze dienen voor de programmering en de instelling
van uw verwarmings- en klimaatregelingsinstallatie (Basic-versie).

Twee gamma's worden voorgesteld :
- ECO-gamma;
- BASIC-gamma.

ECO-gamma
- sober en eenvoudig design;
- weekprogrammering;
- 4 programma's waarvan 1 personaliseerbaar is;
- 3 aanpasbare temperatuurniveaus;
- vakantiemodus (duur + temperatuur);
- automatische omschakeling winter-/zomertijd;
- functie „antiblokkering“ van de circulatiepomp.

BASIC-gamma
Identiek aan het eco-gamma met daar bovenop volgende karakteristieken :
- verzorgd design en stijlvollere afwerking;
- bedrade of radio versie;
-  6 programma's waarvan 1 personaliseerbaar is en 2 andere bestemd zijn voor 

het energiebeheer (optimalisatie en anticipatie);
- 4 aanpasbare temperatuurniveaus (2 comfortniveaus);
- beheer van de verwarming en van de klimaatregeling;
- telefonische bediening (behalve RF-versie);
- scherm met achtergrondverliching;
- functie tijdelijke onderdrukking;
- houdt rekening met de inertie van de installatie.

X Technische karakteristieken : 

EK510

EK520

EK560

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Programmeerbare 
kamerthermostaten ECO

bedrade versie, 7 dagen

wisselcontact 5 A AC 1
instelwaarde verwarming 
aansluiting : 2- of 3- draads

versie 230 V~ 50 / 60 Hz 1 EK510

batterijgevoede versie 2 x LR06 1,5 V 1 EK570

Programmeerbare 
kamerthermostaten BASIC

bedrade versie, 7 dagen

wisselcontact 5 A AC 1
instelwaarde verwarming 
instelwaarde klimaatregeling 
aansluiting : 2- of 3- draads

batterijgevoede versie 2 x LR06 1,5 V 1 EK520

versie 230 V~ 50 / 60 Hz 1 EK530

Programmeerbare 
kamerthermostaat BASIC RF

radio versie, 7 dagen
zender + ontvanger

wisselcontact 8 A AC 1
instelwaarde verwarming 
instelwaarde klimaatregeling 
aansluiting : 2- of 3- draads

voeding zender :
2 batterijen LR03 1,5 V

voeding ontvanger :
230 V~ + 10 / - 15 %

frequentie : 868,3 MHz

max. bereik in open veld : 150 m

1 EK560

Kit van 2 lithiumbatterijen

enkel voor versies 
EK520 en EK570

verleent een langere autonomie dan
de alcaline-batterijen

1 EK529
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Rookmelders

De optische rookmelder
is uitgerust met een unieke technologie tegen externe storingen (stof, ...) die een 
permanente aanpassing van de gevoeligheid van de detector in de tijd mogelijk 
maakt.

De optische rook- en warmtemelder
is uitgerust met een dubbele optische en thermische technologie.
Warmtedetectie wordt, naast optische detectie, geactiveerd wanneer  
de omgevingstemperatuur abnormaal stijgt of wanneer de omgevingstemperatuur 
een waarde tussen 54 en 70 °C bereikt.

Ze zijn verplicht in België en zijn conform de norm NBN EN14604.
Ze zijn uitgerust met een geluidssignaal van 85 db alsook met een signaleringslampje.

TG600AL
- stand alone detector
- voeding : 3 V verzegeld lithiumbatterij, niet vervangbaar
- levensduur 10 jaar
- afmetingen (d x h) : 97 x 37 mm
- gebruik : binnen, IP32
- gemiddelde dekking : 50 m²
- tijdelijke sperfunctie 12 min.
- plafondmontage
- anti-demontagebeveiliging in optie
- 5 jaar garantie

TG550A & TG551A
- voeding : 2 x 3 V verzegelde lithuimbatterij, niet vervangbaar
- beschikbaar in 2 versies : rookmelder en rook-en warmtemelder
- levensduur : 10 jaar
- radioverbinding : max 40 detectoren, door een druk op de knop
- afmetingen (d x h) : 116 x 49 mm
- gebruik : binnen, IP32
- gemiddelde dekking : 50 m²
- montage : muur en plafond
- repeater functie
- nachtrustfunctie om foutmeldingen te vertragen
- alarmuitschakeling met eender welke IR-afstandsbediening
-  aansluitsokkel : maakt de aansturing van verlichting, of elke andere toepassing  

mogelijk die kan worden bestuurd door middel van een potentiaalvrij wisselcontact
- 5 jaar garantie.

 X Technische karakteristieken, zie pagina 7.22

TG600AL

TG550A

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Optische rookmelder batterij 10 jaar, niet vervangbaar
stand alone melder
geen netwerk mogelijk

1 TG600AL

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Optische rookmelder batterij 10 jaar, niet vervangbaar
RF-netwerken mogelijk

1 TG550A

Optische rook- en warmtemelder batterij 10 jaar, niet vervangbaar
RF-netwerken mogelijk

1 TG551A

Relaissokkel 
voor TG550A & TG551A

voor het schakelen van signaleringsapparatuur 
of externe schakelingen
potentiaalvrij wisselcontact
onderbrekingsvermogen (resistieve belasting) 2 A
maximale kabelsectie : 1,5 mm²

1 RXA05X

RXA05X
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Keuzegids
Bewegingsmelders

140°

Ref. EE820
wit

Ref. EE821
antraciet

200°

Ref. EE830
wit

Ref.. EE831
antraciet

360°

Ref. EE840
wit

Ref. EE841
antraciet

140°

Ref. EE850
wit

220°

Ref. EE870
wit

Ref. EE861
antraciet

220/360°

réf. EE870
blanc

Ref. EE871
antraciet

360°

Inbouw

Ref. EE805A
wit

Ref. EE806
installateur + eindgebruiker

Afstandsbediening

 Ref. EE827 Ref. EE828
 wit antraciet 

Plafond montage

Toebehoren

360°

Opbouw

Ref. EE804A
wit

Ref. EE883
antraciet

Ref. EE880
wit

gangmelder
4 m * 20 m

IP55 (standaard) IP55 (geavanceerd)

 Ref. EE825 Ref. EE826
 wit antraciet 

Hoekmontage

 Ref. EE855 Ref. EE856
 wit antraciet

Hoekmontage

Binnen (plafond)Buiten (muur/plafond)

Bewegingsmelders
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Bewegingsmelders - binnen

Deze toestellen dienen voor de automatische controle van de verlichting,  
zowel voor woningen als kantoren.

Ze verschaffen comfort en veiligheid in doorloopgangen en leveren eveneens  
een forse energiebesparing door verlichting alleen in te schakelen wanneer  
dat werkelijk nodig is.

Hoge Frequentie bewegingsmelders
Reageren op bewegingen los van temperatuur. Deze toestellen kunnen bewegingen  
detecteren door dunne wanden (PVC, hout, glas).

 X Technische karakteristieken, zie pagina 7.26 

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Bewegingsmelder
voor gangpaden
infrarood

230 V~ 50 Hz
10 A
IP54

detectieafstand : 4 x 20 m
lichtsterkte tussen 2 en 2000 lux
tijdsvertraging : tussen 5 s en 15 min.

1 EE880

Bewegingsmelders
infrarood

230 V~ 50/60 Hz
10 A AC 1
IP21 / IK04

detectieafstand : 4 m diameter
bewegingsdetectie : 6 m diameter
zero crossing technologie
compatibel met LED's : 20 x 20 W
lichtsterkte tussen 5 en 1000 lux
tijdsvertraging tussen 5 s. en 20 min.

360° voor opbouw 1 EE804A

360° voor inbouw 1 EE805A

Bewegingsmelders
hoge frequentie

230 V~ 50 Hz
10 A AC 1
IP54

detectieafstand : 8 m diameter
lichtsterkte tusssen 2 en 2000 lux
tijdsvertraging : tussen 5 s en 15 min.

1 EE883

EE880

EE883

EE804A
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Bewegingsmelders - buiten

Infrarood melders :
Deze toestellen dienen voor de automatische controle van de verlichting, zowel 
voor woningen als kantoren. Ze zorgen voor de activering van de verlichting bij 
detectie van een persoon in beweging.

Het gamma is voorzien van Fresnel-lenzen die een hoge detectiegevoeligheid
garanderen :
- 140°-bewegingsmelder;
- 200°-bewegingsmelder;
- 360°-bewegingsmelder met rondom-detectie.
De instellingen van tijdvertraging en lichtsterkte op de producten gebeuren via 
potentiometers.

Er zijn verschillende montagemogelijkheden :
- wandmontage;
- plafondmontage (met behulp van toebehoren voor EE82X en EE83X);
- binnen- en buitenhoekmontage (met behulp van toebehoren voor alle detectoren).

Karakteristieken :
- niet-potentiaalvrij contact
- IP55 / IK03
-  detectieafstand : 16 m (12 m diameter voor de 360°-versie)
-  de lichtsterkte is instelbaar tussen 5 en 1000 lux
-  de tijdvertraging is instelbaar tussen 5 s. en 15 min, het toestel kan ook impulsen 

genereren
-  aansluiting : quickconnect , sectie 1,5 mm²

 X Technische karakteristieken, zie pagina 7.26

EE820

EE825

EE840

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Bewegingsmelders (IR)

230 V~ 50 / 60 Hz
10 A AC 1
geen potentiaalvrij contact

140° wit 1 EE820

140° antraciet 1 EE821

200° wit 1 EE830

200° antraciet 1 EE831

360° wit 1 EE840

360° antraciet 1 EE841

Montagetoebehoren wit, voor hoekmontage
van EE82X en EE83X

1 EE825

antraciet, voor hoekmontage
van EE82X en EE83X

1 EE826

wit, voor plafondmontage
van EE82X en EE83X

1 EE827

antraciet, voor plafondmontage
van EE82X en EE83X

1 EE828
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Bewegingsmelders - buiten

Infrarood melders :
Deze toestellen dienen voor de automatische controle van de verlichting, zowel 
voor woningen als kantoren. Ze zorgen voor de activering van de verlichting bij 
detectie van een persoon in beweging.

Het gamma is voorzien van Fresnel-lenzen die een hoge detectiegevoeligheid
garanderen :
- 140°-bewegingsmelder;
- 220°-bewegingsmelder;
- 220°-360°-bewegingsmelder
voor lokale detectie (onder de melder) en doorgangsdetectie.
De instellingen van tijdvertraging en lichtsterkte op de producten gebeuren via 
potentiometers.
Op deze producten kunnen de melders ook worden ingesteld met behulp van een 
IR-afstandsbediening (wordt apart verkocht).

Deze kunnen op een wand of op het plafond worden bevestigd zonder behulp 
van extra toebehoren.
Voor de hoekmontage moet gebruik worden gemaakt van het geschikte toebehoren.

Karakteristieken :
- potentiaalvrij contact
- programmeer afstandsbediening in optie
- IP55 / IK03
-  detectieafstand : 16 m  

(+ 6 m diameter voor de 220°- 360°-versie)
-  de lichtsterkte is instelbaar tussen 5 en 1000 lux
-  de tijdvertraging is instelbaar tussen 5 s. en 15 min. (30 min. met 

IR-afstandsbediening); het toestel kan ook impulsen genereren
-  gevoeligheid : min. 20 %, max. 100 %
-  aansluiting : quickconnect , sectie 1,5 mm²

 X Technische karakteristieken, zie pagina 7.26

EE850

EE806

EE855

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Bewegingsmelders (IR)
230 V~ 50 / 60 Hz
10 A AC1 
potentiaalvrij contact

140° wit 1 EE850

220° wit 1 EE860

220° antraciet 1 EE861

220° - 360° wit 1 EE870

220° - 360° antraciet 1 EE871

IR-afstandsbediening instellingen :  tijdvertraging, gevoeligheid,  
lichtsterkte, detectiehoek 
(versie 220°- 360°), 
vergrendeling / ontgrendeling, 
test en geforceerde ON / OFF-bediening

1 EE806

Montagetoebehoren wit, voor hoekmontage van
EE84X, EE85X, EE86X en EE87X

1 EE855

antraciet, voor hoekmontage van
EE84X, EE85X, EE86X en EE87X

1 EE856
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Aanwezigheidsmelders voor inbouw

Deze melders detecteren bewegingen van geringe omvang (vb : persoon die aan 
zijn bureau werkt). De detectie gebeurt via een pyro-elektrische torus die zich 
onder de detectielens bevindt.

De torus meet voortdurend de omgevingsverlichting en vergemakkelijkt het met 
het voorgeprogrammeerde niveau via de potentiometer of via de  
EE807- afstandsbediening.

Karakteristieken :
- mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten op de EE815 en de EE816;
- regelbare lichtdrempel : 5 tot 1000 lux;
- regelbare tijdvertraging : 1 min. tot 1 u;
- boordiameter : 60 mm;
- aanbevolen montagehoogte : van 2,5 m tot 3,5 m.

Testmodus :
Deze modus kan de detectiezone valideren. De led achter de detectielens brandt 
gedurende 2 seconden na detectie.

Een rode led betekent dat het gemeten lichtsterkteniveau lager is dan de instelling.

Een groene led betekent dat het gemeten lichtsterkteniveau hoger is dan de instelling.
Deze modus kan geactiveerd worden vanaf de aanwezigheidsmelder of vanaf de 
EE807-afstandsbediening.

Werkingsmodus :
Alle detectoren werken volgens 2 modi :
- automatisch (aanwezigheid);
- halfautomatisch (afwezigheid).

Automatische modus = aanwezigheidsmodus (standaard)
Indien het lichtsterkteniveau lager is dan de ingestelde drempel bij aanwezigheids-
detectie, schakelt de melder de verlichting van de uitgang gedurende de ingestelde 
tijd in. Eens de melder het licht heeft uitgeschakeld, zal een nieuwe detectie de 
uitgang herinschakelen zolang het lichtsterkteniveau zich onder de ingestelde 
drempel bevindt.

Halfautomatische modus = afwezigheidsmodus
De melder moet geactiveerd worden via een drukknop of via de EE808-
afstandsbediening. Bij activatie van het product zal het de uitgang gedurende  
de ingestelde tijd inschakelen en de tijdvertraging bij elke detectie activeren.  
Eens de melder het licht heeft uitgeschakeld zal een nieuwe druk op de drukknop 
of op de afstandsbediening nodig zijn om de uitgang in te schakelen.

 X Technische karakteristieken, zie pagina 7.27

EE815

EE808

EE807

EE816

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Aanwezigheidsmelder 360°
monoblok

werking ON / OFF

voedingsspanning :
230 V~ 50 / 60 Hz

uitgangscontact :
16 A 230 V AC1

1 EE815

Aanwezigheidsmelder 360°
monoblok DALI / DSI

uitgangscapaciteit DALI / DSI
24 ballasten

lichtinstelling volgens 3 modi

voedingsspanning :
230 V~ 50 / 60 Hz

uitgang :
DALI / DSI-bus

1 EE816

IR-afstandsbediening  
voor de installateur

instellingen : aanwezigheids- / afwezigheidsmodus,  
tijdvertragingen, testmodus, reset, opstarttype, 
werking van de cel

1 EE807

IR-afstandsbediening  
voor de eindgebruiker

instellingen : ON / OFF, instelling van de lichtsterkte, 
activatie en opslaan van scenario's

1 EE808

Opbouwbehuizing  
voor aanwezigheidsmelder

compatibel met
EE815 / EE816 / TCC5...

1 EEK005

EEK005
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Aanwezigheidsmelders voor opbouw

Deze melders detecteren beweging van geringe omvang (vb : persoon die aan zijn 
bureau werkt).
De detectie gebeurt via een pyro-elektrische torus die zich onder de detectielens 
bevindt.

De torus meet voortdurend de omgevingsverlichting en vergelijkt het met het  
voorgeprogrammeerde niveau via de potentiometer.

Testmodus :
Deze modus bevestigt de zone dat bereikt wordt door het product. Elke detectie 
zal dan gemeld worden via een led die gedurende 1 seconde brandt als het  
verlichtingsniveau lager is dan de ingestelde drempel.

Karakteristieken :
- mogelijkheid tot onderdrukking via lokale drukknop;
- instelbare lichtsterktedrempel : 5 tot 1200 lux;
- instelbare tijdvertraging : 1 tot 30 min;
- inbouw- of opbouwmontage in een inbouwdoos van een diameter 60 mm;
- aanbevolen montagehoogte : van 2,5 m tot 3,5 m;
- master / slave-functie om de detectiezone te verruimen.

X Technische karakteristieken : 

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Melder 360° 1 kanaal

functies :
-  aansturing van het relais S1 bij 

detectie van een aanwezigheid 
en bij onvoldoende lichtsterkte;

-  slave-functie mogelijk met een 
master-melder EE811 of EE812

voedingsspanning :
230 V~ 50 Hz

uitgangscontact S1 :
16 A 230 V~ AC1

1 EE810

Melder 360° 2 kanalen

-  aansturing van het relais S1 
zoals EE810

-  aansturing van het relais S2 
uitsluitend bij detectie van een 
aanwezigheid : 
keuze uit 3 werkingsmodi

voedingsspanning :
230 V~ 50 Hz

uitgangscontact S1 :
16 A 230 V~ AC1

uitgangscontact S2 :
2 A AC1 potentiaalvrij contact

1 EE811

Melder 360° 1/10 V

deze melder biedt, gekoppeld aan
elektronische ballasten 1/10 V of
aan teledimmers, lichtregelingsfuncties
volgens 3 modi

voedingsspanning :
230 V~ 50 Hz

uitgangscontact S1 :
10 A 230 V AC1

uitgang 1/10 V : max. 50 mA

1 EE812

Opbouwbehuizing voor
aanwezigheidsmelders

voor opbouwmontage van
TX51... / EE810 / EE811 / EE812

1 EE813

EE810

EE813

EE811
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Teledimmers

De teledimmers dienen voor het dimmen van de lichtsterkte van een gloeilamp, 
halogeenlamp LS (230 V~), halogeenlamp ZLS (12 V~ of 24 V~) met elektronische 
of ferromagnetische transformator, dimbare LED 230 V~, dimbare
ZLS-LED (12 V~ of 24 V~) met elektronische transfo en spaarlampen (CFL).

Karakteristieken :
-  universele teledimmers met automatische herkenning van het belastingstype 

(autonoom of via inlezing);
- geleidelijke oplichting om de levensduur van de lampen te verhogen;
-  opslaan van het laatste verlichtingsniveau bij het uitschakelen van de verlichting 

of bij een stroomonderbreking;
- beveiliging tegen oververhitting en overbelasting.

Comfortversie (EVN012, EVN004) :
- expertmodus als het dimmen niet voldoet aan de behoeften (knippering, ...);
-  comfortfuncties : scenario of tijdvertraagd scenario (EVN004), progressief doven, 

standby of herhaling van het maximumniveau.

Piloot teledimmers 1/10 V~ :
De lampen uitgerust met een dimingang 1/10 V~, ongeacht het vermogen, 
kunnen bestuurd worden via een EV106 of een EV108. Ze dienen om vanaf 
een centrale besturing hoge vermogens op afstand te sturen :
- elektronische ballasten 1/10 V~ (max. 30, hetzij 50 mA).

 X Technische karakteristieken, zie pagina 7.28

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z  17,5 mm Verpakk. Ref.

Universele teledimmers 300 W

-  compatibel met alle belastingstypes;
-  3 herkenningsmodi van de  

belastingstypes : automatisch, via  
inlezing of expert (comfortversie); 

-  kan dienen ter vervanging van een  
afstandsschakelaar met dimfunctie;

-  drukknopbediening via fase of 
nulleider;

- laag verbruik

"standaard"-versie 1 1 EVN011

"comfort"-versie
- expertmodus
-  verschillende modi via dubbele 

druk op de dimdrukknop : 
progressief doven of standby 
of lichtsterkte 100 %

1 1 EVN012

Universele teledimmers 500 W

-  compatibel met alle belastingstypes;
-  3 herkenningsmodi van de 

belastingstypes : automatisch, 
via inlezing of expert (comfortversie);

- laag verbruik

"standaard"-versie 2 1 EVN002

"comfort"-versie
- expertmodus
-  lichtsterkte 100 % met dubbele 

druk op de dimdrukknop
-  1 scenario-drukknop : standby 

of scenario of tijdvertraagd 
scenario of progressief doven

-  dimdrukknop meervoudige 
spanning

2 1 EVN004

EVN011

EVN004

EV108

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z  17,5 mm Verpakk. Ref.

Piloot teledimmer 1/10 V~

-  voor het aansturen van elektronische  
ballasten of teledimmers 
EV100 / EV102;

- weergave van het dimniveau;
-  instelbare parameters : minimum- 

en maximumdrempelwaarden,  
dimsnelheid, in- en uitschakelsnelheid

"standaard"-versie 4 1 EV106

"geavanceerde" versie
- 2 ingangen : sfeer- of oproepniveaus

4 1 EV108

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z  17,5 mm Verpakk. Ref.

Tussenstuk om de verhitting te beperken 1/2 12 LZ060

LZ060
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Trappenhuisautomaten

Onder voorbehoud van technische wijzigingen 

1

2

EMN001 / EMN005 / 
EMS001B / EMS005B

EMN005 / EMS005B

N
F

Technische specificaties

De producten EMN001, EMN005, EMS001B en EMS005B herkennen en interpreteren automatisch de aansluitingstypes (3- of 4- draads).
Ze voeren een automatische tijdschakelcyclus uit bij het onder spanning zetten.

Schema - 4-draadsSchema - 3-draads

Elektrische aansluitingen

 EMN001 - EMS001B

 230 V  ~ + 10 / - 15 %
 50 / 60 Hz

 < 5 VA

 16 A 250 V~
 2300 W
 2300 W
 1500 W
 cap 11�F, 1000 W
 3600 W
 2300 W
 460 W

 EMN005 - EMS005B

 230 V~ ± 15 %
 50 / 60 Hz
 
 < 5 VA
 

 16 A 250 V~
 2300 W
 2300 W
 1500 W
 cap 11�F, 1000 W
 3600 W
 2300 W
 460 W

soepele draad
stijve draad
overbrugging trappenhuisautomaat / 
aangekondigde uitschakeling

aansluiting

bedrijfstemperatuur
opslagtemperatuur

omgevingstemperatuur

werkingskarakteristieken

tijdschakeling
ruststroom (max.)

voedingsspanning

verbruik

onderbrekingsvermogen :
- AC1
- gloeilamp
- 230 V-halogeenlamp
- ferromagnetische transformator
- parallel gecompenseerde TL-verlichting
- serie gecompenseerde TL-verlichting
- elektronische transformator
-  compacte TL-lamp met elektronische 

voorschakelaar

elektrische karakteristieken

 1 tot 6I  

 1,5 tot 10I 

   2 draden van 1,5I

 1 tot 6I  

 1,5 tot 10I 

 2 draden van 1,5I

 -10 tot +55 °C
 -20 tot +60°C

 30 s. tot 10 min. / 1 u.
 100 mA

 30 s. tot 10 min.
 100 mA

Selectie van de 
werkingsmodus
1.  trappenhuisauto-

maat enkelvoudige 
tijdschakeling

2.   trappenhuis- 
automaat  
aangekondigde 
uitschakeling

3.  trappenhuisauto-
maat dubbele  
tijdschakeling

4.  trappenhuisauto-
maat dubbele  
tijdschakeling + 
aangekondigde 
uitschakeling

Aangekondigde uitschakeling
EMN005 / EMS005B 

schakelknop geforceerde bedie-
ning ON of met tijdinstelling

potentiometer voor instelling 
van duur

Trappenhuisautomaten
EMN001 / EMN005 / EMS001B / 
EMS005B

Voorstelling van de producten

trappenhuisautomaat met dubbele 
tijdschakeling met ingebouwde 
aangekondigde uitschakeling via 
knipperen 40 en 30 s. vóór de 
uitschakeling

Functiediagram van de verschillende trappenhuisautomaten

tr
ap

pe
nh

ui
s 

  
  

  
  

  
  

  
  

ga
ng

tr
ap

pe
nh

ui
s

heropstarten 
van korte 
cyclus

cyclus van 1 uur
wordt gestart
tijdens korte
cyclus

cyclus van 1 uur
wordt gestart 
en bewust 
onderbroken 
vóór het einde 
van de cyclus

33%

1

2

N
L

3
4

min

30s.

3

10

5
8

EMN 001

100 %

min

30s.

3

10

5
8

EMN 001

33%

N
L

3

4

min

30s.

3

10

5
8

100 %

1
2 3

4

100 %

1
2 3

4
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Rookmelders

ref. TG600AL TG550A / TG551A

detectietype optische rookmelder optische rook-/
warmtemelder

voeding 3 V (CR17335) 9 V alkaline

batterij vervangbaar neen neen

levensduur 10 jaar 4 jaa10

afmetingen 97 mm x 37 mm 125 mm x 48 mm

beschermingsgraad IP30 IP32

gemiddeld gedetecteerde oppervlakte 50 m² (straal 4 m) 50 m² (straal 4 m)

koppeling - max. 40 melders (RF)

geluidssignaal bij detectie 84 dB op 3 m 85 dB op 3 m

signaal brandalarm en afwijking rode LED rode LED

signaal bij spanning - -

extra optische signalisatie LED - witte LED

normen EN 14604:2005-10 EN 14604:2005-10 

autorisatie Vlaanderen Vlaanderen

Wallonië Wallonië

Brussel Brussel

Onder voorbehoud van technische wijzigingen 
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Schemerschakelaars

frequentie

elektrische karakteristieken

gangreserve

programmatie

verlichtingsdrempel : 2 gamma‘s 
(behalve EE702)

werkingskarakteristieken

EEN100 EEN101 EE110 EE171

15 min. 1 min.

EEN002 EEN003

96 x 50 x 32

2 x 0,75 mm2 0,75 x 4 mm2

IP55 IP55

EE702

2 130

10 20

20 000 0,09

EE701

230 V ~ + 10 / - 15 %

ON : 10 lux
OFF : 30 lux

ON : 40 s.
OFF : 120 s.

50 m

2,5 maxi.

2,5 maxi.

50 / 60 Hz

IP55

voeding

Technische specificaties

gangnauwkeurigheid

verfijning van de programmering

cyclus

technologie

celtype

tijdvertraging bij inschakeling
en uitschakeling

uitgang
max. onderbrekingsvermogen 
- AC 1
- gloeilampen
- 230 V-halogeenlampen
- ongecompenseerde TL-lampen
- gecompenseerde TL-lampen
- compacte TL-lampen gewone voorsch.
- ZLS-halogeenlampen ferro.-/elektro.voorsch.
- compacte TL-lampen elektro. voorsch.
- duo TL-lampen

1 potentiaalvrij wisselcontact 
 
16 A 250 V ~
2300 W
1500 W
1000 W
200 W C = 15 μF
-
-
-
1000 W

NO-contact 
 
16 A  250 V ~
2300 W
2300 W
2000 W
-
20 x 20 W
1500 W
16 x 58 W
-

NO-contact 
 
8 A  250 V ~
1000 W
1000 W
1000 W
-
12 x 20 W
750 W
8 x 58 W
-

opbouw
EE003

15 tot 60 s.instelbaar van 
1 tot 120 s.

5 tot 100 lux en 50 tot 2000 lux2 tot 1000 lux

opbouw
EE003

inbouw *
EEN002

opbouw
EEN003

nee

inbouw

24 u.

+/- 6 min. / jaar+/- 6 min. / jaar

ja ja

elektronischeelektromechanische

7 dagen

accu 200 uur 
na 120 uur 
oplaadtijd

lithiumbatterij 
totaal 25000 uur bij 
netonderbreking

-25 °C tot +60 °C

* geleverd met kabel van 1 m (2 x 0,75 mm2)

capaciteit in mm2 (cel)

capaciteit in mm2 (behuizing)

max. afstand tussen cel en behuizing

aansluiting

beschermingsgraad

opslagtemperatuur

omgeving

-25 °C tot +45 °C

0,75 tot 4

0,5 tot 4

-20 °C tot +60 °C

-10 °C tot +50 °C (behuizing)bedrijfstemperatuur

bedrijfstemperatuur

beschermingsgraad

aansluiting

afmeting in mm

type

cellen

-25 °C tot +70 °C

30 x 24 mm (boorgat Ø 20mm)

inbouw opbouw

-25 °C tot +70 °C

Typische waarde van de celweerstanden EE002 en EE003

Installatie van de cel
Om de goede werking van het toestel te garanderen, mag de cel niet 
rechtstreeks in het zonlicht of in de buurt van een lichtbron worden 
geplaatst en moet ze tegen stof en vocht worden beschermd.
Bij onderbreking van de verbinding tussen de fotocel en de schemer-
schakelaar is de uitgang actief in de auto-modus.
Voordat de fotocel wordt aangesloten of voordat er enige bewerking 
op de fotocel wordt uitgevoerd, moet de 230 V-voedingsspanning 
van de schemerschakelaar worden uitgeschakeld.

Voorstelling EE702

signaleringslampje
lichtsterktesensor
kabelingang en -uitgang
potentiometer voor instelling van de  
inschakeldrempel
potentiometer voor instelling van 
inschakel- en uitschakelvertraging

weerstand in k Ωlichtsterkte (lux)

Ech 40%

80

95

42

Ech 50%

5 

3 

4 

2 1 

5 

3 

2 
1 

4 

1

2

3

4

5

Onder voorbehoud van technische wijzigingen 
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Voorrangsrelais

L3

L2

L1

N

1

2 b

a

hager

230 V~
In = 6,7- 39 A
IAn <  5,7A

1 A AC1

ED183

250 V~

1 2

N
L3

L2

L1 Werkingsprincipe
Voorrangsrelais worden geplaatst in installaties die de bediening 
van twee apparaten met hoog verbruik niet toelaten.
De spoel van de voorrangsrelais wordt in serie geschakeld met 
het bevoorrechte apparaat.
Bij overschrijding van de drempelwaarde gaat het uitgangscontact 
open en wordt het niet-bevoorrechte apparaat uitgeschakeld via 
een contactor.

Opmerking
De voorrangsrelais is geschikt voor doorloopverhitters.

Elektrische aansluiting ED183Technische gegevens ED183 
stroomsterktebereik 6,7 tot 39 A

komt overeen met een vermogen van 
eenfasig : 230 V 1,5 tot 9 kW 
driefasig : 400 V 4,6 tot 27 kW

detectiedrempel  3,1 <= l <= 5,7 A 
 het continu verhogen 
 van de stroom tot de 
 aanspreekstroom is 
 niet toegelaten

werkingsverbruik  0,5 tot 4 VA

uitgangscontact  NG-contact

onderbrekingsvermogen  1 A AC1

opkomtijd  10 … 20 ms

afvaltijd  5 … 10 ms

elektrische levensduur  
bij nominale belasting  > 10⁵ schakelingen

omgevingstemperatuur  max. 40 °C

beschermingsgraad  IP40

aansluiting 
- spoel  2,5 tot 16 mm² 
- uitgangscontact  0,75 tot 4 mm²

Bevoorrecht
apparaat

Bevoorrecht
apparaat

Niet-
bevoorrecht

apparaat

Voorrangsrelais ED183

Onder voorbehoud van technische wijzigingen 
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Voorrangsschakelaars

Voorrangsschakelaars 60001

Aansluitschema

LN

1 2

3 4

5 6

L L

1 2

3 4

5 6

L

facultatief

Verwarmingsregeling 

via contacten

Voorrangsschakelaar 60060

Aansluitschema

test

S1 S2 S3

FP FP FP

T

C

A

40 45
55

65
75

15

25

35

20

50

30 60

80
9010

1 - voor installaties uitgerust met een    
     elektromechanische teller

     of

2 - voor installaties uitgerust met een      
     elektronische teller

Elektronische 
teller

of

Uitgang geconfigureerd als NG-contact

Uitgang geconfigureerd als NO-contact

Onder voorbehoud van technische wijzigingen 
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Bewegingsmelders

N

LN SS’ SS’
µ

S1 L S1
= Mode auto
= ON permanent

N

LN SS’ SS’

µ

S1 

L S1

Strap         : réf.  AWG16 (1,5 mm², 50 mm min.)

= Mode auto
= ON permanent

N

LN L’ L’L
µ S1 

L S1

= Mode auto

= ON permanent

N

LN L’ L’L

µ

S1 

L S1

= Mode auto

= ON permanent

EE87x - EE86x - EE85x - EE84x

parallelmontage

EE83x - EE82x
Aansluiting

N

LN SS’ SS’
µ

L

LN SS’ SS’
µ

N

LN SS’ SS’

µ

L

LN SS’ SS’

µ

Technische eigenschappen

EE83x - EE82x EE86x - EE85x 
EE87x - EE84x

EE805A - EE804A EE880 EE883

voedingsspanning 230 V~ AC 230 V~ AC 230 V~ AC 230 V~ AC 230 V~ AC
frequentie 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
instelling van de 
lichtsterktedrempel

5 tot 1000 lux 5 tot 1000 lux 5 tot 1000 lux 2 tot 2000 lux 2 tot 2000 lux

instelling van de tijdvertraging 5 s. tot 15 min. 5 s. tot 15 min. of
30 min. met  
IR-afstandsbediening

5 s. tot 30 min. 5 s. tot 15 min. 5 s. tot 15 min.

uitgang geen potentiaalvrij 
contact

potentiaalvrij contact geen potentiaalvrij 
contact

potentiaalvrij contact potentiaalvrij contact

onderbrekingsvermogen 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A
- 230 V~ gloeilampen 1500 W 2300 W 2300 W 2300 W 2300 W
- 230 V~ halogeenlampen 1500 W 2300 W 2300 W 2300 W 2300 W
-  halogeenlampen met fero. 

voorschakelaar
1500 VA 1500 VA 1500 VA 1500 VA 1500 VA

-  halogeenlampen met elektro. 
voorschakelaar

1500 VA 1500 VA 1500 VA 1500 VA 1500 VA

-  ongecompenseerde  
TL-verlichting

1000 W 1000 W 1000 W 1200 W 1200 W

-  gecompenseerde  
TL-verlichting

290 W C = 32 μF (C1) 400 W C = 32 μF (C1) 1000 W - -

-  TL-lampen met elektr.  
voorschakelaar

580 W 580 W 1000 W 580 W 580 W

-  compacte TL lampen en LED 
(230 V~)

10 x 20 W 20 x 20 W 20 x 20 W 20 x 20 W 20 x 20 W

aansluitcapaciteit 1 tot 1,5 mm2 1 tot 1,5 mm2 1 tot 2,5 mm2 1 tot 1,5 mm2 1 tot 1,5 mm2

beschermingsgraad IP55 IP55 IP21, IK04 IP54 IP54
werkingstemperatuur -20 °C tot + 55 °C -20 °C tot + 55 °C -5 °C tot + 45 °C -20 °C tot +50 °C -20 °C tot +50 °C
HF fréquentie - - - - 5,8 Ghz +/- 0,075 

Ghz
afmetingen
(L x b x h) in mm

voor 200° 140°
83 x 97 x 127
voor 360°
91 x 139 x 153

91 x 139 x 153 opbouw :
Ø 105
inbouw :
Ø 85

opbouw :
Ø 125,5 x 65

opbouw :
Ø 125,5 x 51

= auto mode

= permanent ON

= auto mode

= permanent ON

Onder voorbehoud van technische wijzigingen 
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Aanwezigheidsmelders voor inbouw

Bevestigingsveren

Sensor voor het meten van de
lichtsterkte (onder de detectielens)

Potentiometers
1 en 2

Detectielens

LED ter bevestiging
voor test en IR-ontvangst

IR-sensor (detectie) IR-ontvanger
(afstandsbedieningen)

Aansluitschema’sBeschrijving

EE815 EE816

L
N

230 V ˜L
N

230 V ˜

     L’    L       N     BP     L      N     BP     da+   da-

ballast
DALI

Detectiezone

x
y

6 m

2,5 m 2,5 m

2,5 m

1 m

Overlapping

h 2,5 m 3 m 3,5 m
x 5 m 5 m 5 m
y 7 m 8 m 9 m

drukknop voor
aanwezigheids- /
afwezigheidsdetectie

Technische specificaties EE815 EE816

kleur wit

detectieafstand beweging : 7 m diameter (installatie op 2,5 m hoogte)
aanwezigheid : 5 m diameter (installatie op 2,5 m hoogte)

voeding 230 V~ (+ 10 % / - 15 %)
50 / 60 Hz

instelling van de lichtsterkte 5 tot 1000 lux 3 modi

instelling van de tijdvertraging 1 min tot 1 u

afstandsbedieningen EE807 en EE808 batterij : 1 x 3 V CR2032, IR RC6-protocol, IP30

instellingen via afstandsbediening IR EE807 aanwezigheids- / afwezigheidsmodus, tijdvertraging, lichtsterkte, reset, 
testmodus, opstarttype, werking van de cel (actief of passief)

instellingen via afstandsbediening IR EE808 geforceerde
bediening ON/OFF

geforceerde 
bediening ON/OFF
dimbediening, scenario's

uitgang 16 A AC1 14 V / 50 mA
DALI-bus met 
24 ballasten

belastingstype
- gloeilampen
- 230 V-halogeenlamp
-  ZLS-halogeenlamp via ferromagnetische of 

elektronische transfo
- TL-verlichting via elektro. ballast
- parallel gecompenseerde TL-verlichting
- compacte TL-lamp met elektronische ballasten

2300 W
2300 W
1500 W

1000 W
1000 W
23 x 23 W

werking van de aangesloten drukknop aanwezigheid / afwezigheid (auto / halfauto) 
zelfde fase dan de voeding

aanwezigheid / afwezigheid (auto / halfauto) 
zelfde fase dan de voeding + dimmen

aansluiting 1,5 mm², soepele of stijve draad

isolatieklasse II

beschermingsgraad IP41

IK IK03

omgeving
opslagtemperatuur
werkingstemperatuur

-20 °C tot +60 °C
-10 °C tot +45 °C

normen IEC 60669-1, IEC 60669-2-1, CE en CTick

Onder voorbehoud van technische wijzigingen 
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Dimmers

Aansluitschema's

EVN011 EVN012 EVN002 EVN004 EV106 EV108

voedingsspanning 230 V~ + / - 10 %
frequentie 50 / 60 Hz 50 Hz
verbruik bij nullast 0,2 W 3 W
bedieningsmodus van de lampen direct per dimmer
aangestuurd vermogen 300 W 500 W contact 10 A - 230 V
compatibele belastingstypes :
- 230 V-gloeilamp
- 230 V-halogeenlamp
- ZLS-halogeenlamp met transfo
- variabele spaarlampen (CFL)
- niet-variabele CFL en LED
- variabele 230 V-LED

300 W
300 W
300 VA
60 W
-
60 W

500 W
500 W
500 VA
100 W
-
100 W

-
-
-
-
-
-

bediening 1 / 10 V - 1 uitgang

bedieningsstatus 1 / 10 V - master
i max. toegelaten voor de DK-verklikkers 5 mA - 5 mA  -

max. afstand DK-teledimmers of bij 
bediening 1 / 10 V

50 m

dimDK en ON / OFF op de module nee ja
aantal vooraf ingestelde verlichtingsniv. - 1 - 3
ingang bediening verlichtingsniv. 
vooraf ingesteld

- 1 - 2

inst. van de mini en maxi drempelw. - ja
uitgang statusindicatie aan / uit - -
numerische weergave van de waarden - ja
max. opgenomen vermogen 2,1 W 4,5 W 6 W
beschermingsgraad IP20
werkingstemperatuur -10 °C tot +45 °C
opslagtemperatuur -25 °C tot +70 °C -20 °C tot +60 °C
aansluiting stijve draad 1,5 tot 6 mm2 1,5 tot 10 mm2

aansluiting soepele draad 1 tot 6 mm2

EVN011 - EVN012 EVN002 EVN004

EVN011
300 W 45°C

ε

L

N

L/N

L

N

ε
Ph/N

4
3

échelle 1

EVN002
500 W 45°C

N

L1

L2

E1ε

N L

EVN002
500 W 45°C

N

L1

L2

E1

ε

N

L1
L2

E1

ε

EVN004
500 W 45°C

5 6

ε

N

L1

L2

L3

+24V DC

GND (+24V DC)

N L

E1

EVN004
500 W 45°C

ε

+24V DC

GND (+24V DC)

E1E2

N

L1

L2

L3

ε

+ 24 V 

E1E2

N
L1
L2

L3

Dezelfde fase gebruiken
voor de bediening en de
voeding

Niet vergeten de 2 punten van de
nulleider aan te sluiten

Ph
N

Technische karakteristieken
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tebis systeem - 

Door te kiezen voor het communicerend tebis-domoticasysteem, 
kiest u voor oplossingen op maat die inspelen op de wensen 
van de meest veeleisende klant en die een weerspiegeling 
zijn van zijn levenswijze.
Dankzij de eenvoudige installatie en programmatie, biedt 
tebis de ideale oplossing voor installaties in woningen, 
professionele ruimten en kleine utiliteitsgebouwen.
De domovea-oplossing werkt op het KNX-protocol en 
maakt het mogelijk om tot 500 KNX-producten te koppelen, 
waaronder 250 RF-producten en 250 bedrade producten.
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Met het tebis systeem bent u in staat om alle elektrische 
functies van de installatie (verlichting, rolluiken, verwarming)  
aan te sturen. Deze functies kunnen al dan niet automatisch 
aangestuurd worden aan de hand van specifieke domotica 
kenmerken, zoals logische functies, het energiedashboard, ...

Een groot aantal besturingsinterfaces zijn beschikbaar 
(automatische schakelaar, RF-afstandsbedieningen, weer-
station, ...) om uw klanten een complete domotica-ervaring 
te bieden.
De KNX-technologie garandeert de duurzaamheid en 
interoperabiliteit van uw realisaties.

In functie van de noden van uw project biedt het tebis-gamma de volgende programmeermogelijkheden.

3 configuratiemodi

        (RF)

KNX-installatie via radiofrequentie (868,3 MHz)

- snel en eenvoudig
- programmatie op de toestellen (schroevendraaier)
- geen programmeertool of opleiding

Ideaal voor :
- renovaties
- kleine projecten
- uitbreidingen van projecten

easy link    (TJA670, TJA470)

Met de easy link configuratie heeft u toegang tot een brede 
waaier aan KNX-functies zonder gebruik te maken van ETS.

- snel en eenvoudig
- programmatie van de server via de Hager Pilot app
- zowel draadloos als bedraad

Ideaal voor :
- nieuwbouw installaties
- residentiële en kleine tertiaire projecten

Het tebis-aanbod
Het intelligent gebouwbeheer
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system link    (ETS)

De oplossing voor de meest veeleisende of meest  
omvangrijke projecten. Via deze programmatiemethode heeft 
u toegang tot alle mogelijkheden van de tebis-producten.

-  gedetailleerd beheer dankzij vele parameters
- programmatie via ETS
- zowel draadloos als bedraad

Ideaal voor :
- nieuwe, veeleisende projecten
- tertiaire projecten

Residentieel Renovatie RF
Plug & Play
Installateur

Geen bedradingswerk
Eenvoudig
Evolutief

coviva

Nieuwbouw Bus + RF
KNX
Tablet
Installateur

Talrijke functies
Evolutief en open
Scenario’s
Logische functies

domovea

Tertiair Bus
KNX
ETS
KNX partner

> 300 fabrikanten actief
Volledig beheer
Duurzaam
Uitwisselbaar

KNX
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domovea
Toegang tot de KNX-wereld, 
eenvoudiger dan ooit.

De voordelen voor u :

 - Uniek product in de installatie : configuratie in easy link 
modus, visualisatie en « connected objects »

 - Snelle installatie en eenvoudige configuratie (zonder ETS)

 - Visualisatie-oplossing voor mobiele apparaten

 - Realisatie van sequenties (superscenario’s)

 - Integratie van de IP-camera’s

 - Toegang tot Internet of Things (IoT, IFTTT)

 - Bedrade, radiogestuurde of gemengde installatie

 - Schermaanpassingen

Technische karakteristieken :

 - 2 versies : domovea « basic » (TJA670) en « expert » (TJA470)

 - Configuratie via easy link of system link (ETS)

 - Installatie tot 500 apparaten in easy link modus

 - Installatie van 2 tot 50 camera’s (afhankelijk van het servertype)

 - Sequenties mogelijk met logische functies

 - Beveiligde toegang op afstand

 - Combinatie mogelijk met videofoon

Drie in één !
De « domovea » -server combineert de functies van
programmeren (easy link), visualiseren en interactie met 
verbonden objecten (IoT). U installeert de Hager Pilot 
applicatie op uw tablet, smartphone of PC. U maakt 

verbinding met het wifi-netwerk en configureert uw 
installatie. De domovea applicatie stelt de eindklant dan 
in staat om zijn installatie lokaal of op afstand aan te sturen 
en een interactie te maken met de wereld van verbonden 
objecten.
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03 0401
Internationale standaard
Het Hager aanbod is  
gebaseerd op de KNX-
standaard :
- schaalbaar
- duurzaam
- uitwisselbaar.

02
Productdiversiteit
Dankzij een breed gamma 
aan bedrade en RF- 
producten is het easy 
link-systeem nog nooit zo 
compleet geweest.

Geavanceerde functies
De easy modus geeft u 
toegang tot functies die een 
grote toegevoegde waarde 
geven aan projecten.

05
Visualisatie
Het domovea-project wordt 
met één enkele klik vanuit 
de easy configuratie-in-
terface gegenereerd en 
gevisualiseerd op de 
smartphone.

06
Bestaande installaties
De server laat u toe om 
bestaande installaties,  
geconfigureerd met de 
oude TX100, uit te lezen  
en aan te passen.

Expert tips

Eenvoudige configuratie 
Realiseer uw projecten op 
een tablet (iOS of Android)  
of PC via het Wi-Fi netwerk. 
De configuratie in easy  
modus is intuïtief en  
gebruiksvriendelijk.

07
IoT
Interacties mogelijk met  
de wereld van de verboden 
objecten.

08
Integratie mogelijk  
van IP-camera's.
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TXA101

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Programmatiekoffer
met domovea basic

Bevat :
1 x bus-connectie
1 x RJ45-connectie
1 x configurator domovea basic TJA670
1 x voeding TXA114
1 x ethernet kabel
1 x Wi-Fi acces point

Niet inbegrepen :
Mediakoppelaar TR131

aansluitingen :
- bus 30 V DC + 24 V DC
- 230 V~ 50 Hz

verbinding bus / Wi-Fi

intern geheugen voor 1 project 

bestaande projecten kunnen op USB worden  
opgeslagen/ teruggeplaatst

compatibel met iOS en Android tablets –  
onafhankelijk van schermgrootte

TXA101

tebis IP componenten
domovea

De supervisietool werkt nog steeds met het KNX-protocol. 
Het gaat om het gebruik van twee applicaties, de eerste is de applicatie voor  
de installateur hager Pilot configuratie (easy link) en de tweede is de applicatie  
voor de eindgebruiker domovea.

Configuratie :
-  de applicatie hager Pilot downloaden op App Store of op Google Store  

(versie min. iOS 9, Android 4.4 of Windows 8.1)
- de server op een WiFi-router aansluiten
- de WiFi-router selecteren op uw mobiel toestel
- de applicatie hager Pilot lanceren
- de configuratie starten.

Gebruik :
-  de server laat gebruikers toe om een koppeling tot stand te brengen met het 

KNX-systeem vanaf het lokale netwerk (LAN) en vanaf het internet, via de  
domovea applicatie (min versie iOS 10.2 of Android 5)

- de gebruikersinterface is intuïtief en ergonomisch.

2 versies :
De domovea-server is beschikbaar in 2 versies (basic en expert).
Beide bieden: de configuratie via easy link of via ETS in lokale modus, het creëren 
van eenvoudige sequenties, het gebruik van IP-camera's en de integratie van ver-
bonden objecten voor het aansturen van muziek, geolocatie of spraakopdrachten.

De expertversie biedt, naast de basisversie, het gebruik tot 50 camera's (in plaats 
van 2 voor de basisversie), de realisatie van geavanceerde sequenties (eenvoudige 
sequenties van het type "domogrammen" voor de basisversie), ETS-programmering 
op afstand en de integratie van de videotelefonie.

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

domovea basic

configuratie easylink,  
IoT en domovea in 1 enkel product

voeding : 24 V DC

aansluitingen :
- 2 x USB
- KNX bus
- 2 x RJ45
- klemmen : quickconnect

6 TJA670

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

domovea expert voeding : 24 V DC

aansluitingen :
- 2 x USB
- KNX bus
- 2 x RJ45
- klemmen : quickconnect

6 TJA470

TJA470

TJA670

"Hager pilot" applicatie

Via Google Play Store (Android 4.4) 
Via Apple Store (iOS 9.0)
Via Windows 8.1

Configuratie van de installatie door de installateur
in easy link modus

"domovea" applicatie

Via Google Play Store (Android 5.1)
Via Apple Store (iOS 10.0) 
Via Windows 8.1

Gebruik van het systeem door de eindklant
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Voedingsmodules :
Leveren de voedingsspanning voor de bedrade producten.  
Er dient 1 voeding per buslijn te worden voorzien.

Het tebis-productaanbod maakt gebruik van het KNX-protocol dat door heel wat 
fabrikanten wordt toegepast en beantwoordt aan de internationale norm  
ISO / IEC 14543-3.

 X technische karakteristieken, zie pagina 8.65

TXA112

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Ref.

Voedingsmodules
30 V

Leveren de voedingsspanning van 
het systeem, 1 voeding per buslijn voorzien

voeding : 230 V~ 50 Hz

secundaire spanning : 30 V DC 
ZLVS kortsluitvast

1 uitgang
- 1 x 30 V DC 320 mA

4 TXA111

1 uitgang
- 1 x 30 V DC 640 mA

4 TXA112

2 uitgangen
- 1 x 30 V DC 320 mA
- 1 x 24 V DC 640 mA

4 TXA114

tebis buscomponenten
KNX-voedingsmodules

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

TGA200

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Ref.

Voedingsmodule  
24 V

secundaire spanning : 24 V DC
nominaal vermogen : 1 A / 36 VA

4 TGA200
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Lijnkoppelaar :
Noodzakelijk voor installaties met meer dan 64 busproducten.
Verbindt 2 buslijnen bij een installatie met meer dan 64 producten.

IP/KNX Secure interface
Met de interface heeft men toegang tot de bus vanaf ieder willekeurig punt  
op het datanetwerk, lokaal of vanop afstand.
Het wordt gebuikt voor adressering, programmering en diagnose van 
KNX-componenten.

IP/KNX Secure router
Uitbreiding van een KNX-installatie verspreid over verscheidene gebouwen die  
verbonden zijn via een IP-netwerk.

USB/KNX Secure interface 
Hiermee kan een PC (IP netwerk) via de USB-poort op de KNX bus aangesloten 
worden. Het wordt gebruikt voor adressering, programmering en diagnose van 
KNX-componenten.
Centraalplaten voor wandinterface met uitsparing : zie pagina 9.59 

Overspanningsbeveiliging :
Tweepolige fijnbeveiliging aanbevolen in geval van busverbinding tussen 
verschillende gebouwen.

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

Lijnkoppelaar voeding : bus 30 V DC 2 TYF130

IP/KNX-router voeding : bus 30 V DC
of via PoE

aansluitingen :
- bus 30 V DC
- netwerk : RJ45

1
    

 TYFS121

IP/KNX interface voeding : bus 30 V DC

aansluitingen :
- bus 30 V DC
- netwerk : RJ45

1
    

 TYFS120

USB/KNX interfaces voeding via USB poort

aansluitingen :
- PC : USB type A
- module : USB type B

modulaire interface 2
    

 TYFS122

muur interface
    

TH102

Buskabel

EIB-Y (ST)
Y x 2 x 2 x 0,8 mm
Geïsoleerd 4 kV

lengte 100 m TG018

lengte 500 m TG019

lengte 100 m - halogeenvrij  TGZ181

lengte 500 m - halogeenvrij  TGZ185

Busverbindingsklemmen 4 aansluitingen per klem  
mogelijk
verpakking = 50 stuks
aansluitingscapaciteit :
0,6 tot 0,9 mm² stijve draad

TG008

Overspanningsbegrenzer aardverbinding via 0,75 mm²  
geleider

TG029

tebis buscomponenten
KNX-toebehoren

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

TYF130

TYFS121

TYFS120

TYFS122

TG008

TG029

TH102
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tebis buscomponenten
KNX-ingangsmodules

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

Ingangsmodules voor inbouw  voeding : bus 30 V DC 

2 ingangen TXB302

4 ingangen TXB304

Ingangsmodules voor inbouw + led  
uitgang 

voeding : bus 30 V DC

2 ingangen + 2 led-uitgangen TXB322

4 ingangen + 4 led-uitgangen

karakteristieken van de led’s :
Imax : 0,85 mA
U= 1.8 V DC

TXB344

Ingangsmodules 230 V~ voeding : bus 30 V DC

4 ingangen 230 V~ 4 TXA304

10 ingangen 230 V~ 6 TXA310

Universele ingangsmodule voeding : bus 30 V DC

6 ingangen

uitgerust met een autodetectiesys-
teem van het aangesloten contact :
potentiaalvrij of 24…230 V AC/DC

6 TXA306

Analoge ingangsmodule voeding : bus 30 V DC + 24 V AC

4 ingangen 4 TYF784

Analoge uitgangsmodule voeding : bus 30 V DC + 24 V AC

4 uitgangen 4 TYF684

Set van 4 rode led’s 
Ø 5 mm

voor TXB322 – TXB344 TG308

Deze ingangsinterfaces zorgen ervoor dat er op de bus rekening wordt gehouden 
met alle informatie die nodig is voor de bediening en het beheer van de elektrische 
componenten van een installatie.

Ingangsmodules voor inbouw TXB*** :
Voor aansluitingen van potentiaalvrije contacten.
Alle bedieningen zijn van het ZLVS-type (Zeer Lage VeiligheidsSpanning).
Dienen voor aansluiting van de NO/NG-contacten afkomstig van traditionele  
bedieningsorganen (DK, schakelaar, thermostaat, klok, …).

Ingangsmodules 230 V~ TXA304, TXA310 :
Voor aansluiting van 6 contacten met led-aanduiding (schakelaars of drukknoppen) 
max. 10 mA. Visualisering van de toestand van elke ingang. Mogelijkheid tot 
simuleren van de toestand van elke ingang (manuale stand).

Analoge uitgangsmodules :
De module converteert KNX-telegrammen naar analoge uitgangssignalen.

Analoge ingangsmodules :
De module registreert en verwerkt meetgegevens van analoge detectoren.  
Het verwerkt zowel spannings- als stroomsignalen.

Universele ingangsmodule TXA306 :
Deze module heeft dezelfde functies als de TXA304 of TXA310 en heeft bovendien 
ook geavanceerde tellerfuncties (in ETS). Dient ook voor aansluiting van ingangs-
contact van 24…230 V AC/DC.

 X technische karakteristieken, zie pagina 8.66

TXB302

TXB344

TG308

TXA304

TXA306

TYF784
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tebis buscomponenten
KNX schakelklokken

Schakelklokken 7 dagen :
Ze zijn communicerend, m.a.w. ze beschikken niet meer over uitgangscontacten,
maar sturen hun bevelen rechtstreeks door naar de bus.
-  programmator 7 dagen, 56 programmeerstappen, verfijning 1 minuut 
-  mogelijkheid tot programmeren van impulsen (1 s. tot 30 min.)
-  automatische zomertijd-/wintertijdomschakeling 

-  mogelijkheid tot programmeren via PC of op het product in spanningsvrije toestand 
- gangreserve 5 jaar 
-  weergavebalk voor visualisering van het dagprofiel 
-  master-klok kan via de bus het tijdstip en de datum doorsturen naar andere 

TXA022 - TXA023.

TXA023

EG003G

EG004

EG001

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

Schakelklokken 
2 kanalen 7 dagen

voeding : bus 30 V DC

- aanwezigheidssimulatie
-  scherm met achtergrondverlichting
-  vakantiemodus 

2 TXA022

Radiobesturingsantenne

Voor synchronisatie met radiosignaal  
van schakelklokken TXA023 en TYA720

afstand tussen antenne en 
zender : max. 200 m

    EG001

Vergrendelingssleutel
(geel)

om de schakelklokken TXA022 
en TXA023 te beveiligen tegen 
ongeoorloofde wijzigingen

    EG004

Lege programmeersleutel
(grijs)

om extra programma’s op te slaan 
voor de schakelklokken TXA022 en 
TXA023

    EG005

Software-interface en
adapter

voor programmatie van de sleutel 
vanaf de PC en doorsturen van de 
gegevens van de PC naar de sleutel 
via USB-aansluiting

compatibel met Windows XP  
(of hoger)
niet compatibel met Mac

    EG003G

EG005

Schakelklok met radiosturing DCF 77 
(antenne EG001 niet geleverd)

2 TXA023
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

tebis buscomponenten
KNX-aanwezigheidsmelders voor inbouw

Aanwezigheidsmelders :
Voor de automatische aansturing van de verlichting, de verwarming of de ventilatie 
van lokalen afhankelijk van de aanwezigheid van personen en van de lichtsterkte.

Dankzij de ingebouwde sensoren kunnen deze producten bewegingen detecteren 
bij nadering (grote zone) en een aanwezigheid van bijvoorbeeld een persoon die 
aan zijn bureau werkt (beperkte zone).

Aanwezigheidsmelder TCC530E :
De aanwezigheidsmelder bevat 3 kanalen :
-  1 regelingskanaal die 2 verlichtingszones aanstuurt op basis van aanwezigheid en 

lichtsterkte. Aan de hand van de gemeten lichtsterkte in zone 1 zal een bepaalde 
lichtsterkte worden aangestuurd in zone 2 (via vooraf geprogrammeerde coëfficiënt).

-  2 aanwezigheidskanalen : op basis van aanwezigheidsdetectie kunnen ook an-
dere actoren aangestuurd worden, zoals verwarming.

Karakteristieken :
-  aansluiting van een drukknop is mogelijk 
-  instelbare lichtsterktedrempel : 5 tot 1000 lux 
-  instellingen via potentiometer of afstandsbediening 
- boordiameter : 60 mm 
- testmodus 
-  afstandsbediening voor de eindgebruiker
- detectiezone Ø 7 m
- installatiehoogte 2,5 - 3,5 m
- 2 modi : aanwezigheid (auto) of afwezigheid (semi-auto) 
- instelbaar via EE807 of EE808
- opstart-type instelbaar
- werking van de cel (actief of passief)

 X technische karakteristieken, zie pagina 8.67

TCC530E

TCC520E

EEK005

EE807

EE808

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Detector 360° - inbouw voeding : bus 30 V DC

- werking : AAN / UIT
- 1 kanaal
-  geen ingebouwde uitgang, te koppelen aan  

uitgangsmodule
- verbinding : master-slave

TCC510S

IR-afstandsbediening  
voor de installateur

instellingen : aanwezigheids- / afwezigheidsmodus,  
tijdvertraging, lichtsterkte, testmodus, reset,  
opstarttype, werking van de cel

EE807

Opbouwdoos  
voor aanwezigheidsmelder inbouw

afmetingen : 
diameter 75 x 67 mm

EEK005

IR-afstandsbediening  
voor de eindgebruiker

instellingen : ON / OFF, instelling van de lichtsterkte, 
activering en opslaan van scenario‘s

EE808

Detector 360° - inbouw
DALI / DSI

voeding : bus 30 V DC + 230 V~ voor DALI / DSI

- werking : regeling
- max. 24 DALI / DSI belastingen
- verbinding : master-slave

     
TCC521E

Detector 360° - inbouw
met geïntegreerde relais 16 A

voeding : bus 30 V DC
voor gebruik zonder relais

voeding : bus 30 V DC + 230 V~
voor gebruik met relais
 
- werking : AAN / UIT
- 1 kanaal
-  verbinding : master-slave

     
TCC520E

Detector 360° - inbouw voeding : bus 30 V DC

- werking : regeling
- 3 kanalen
- 2 verlichtingszones

     
TCC530E



 8.12

tebis buscomponenten
KNX-aanwezigheidsmelders voor opbouw

Aanwezigheidsmelders :
Voor de automatische aansturing van de verlichting, verwarming of ventilatie van 
lokalen (bij 2 kanalen) afhankelijk van de aanwezigheid van personen en lichtsterkte 
(bij verlichting). Dankzij de geïntegreerde sensoren zijn deze melders in staat om 
beweging waar te nemen in een grote zone en aanwezigheid (personen die aan 
een bureau zitten te werken) in een kleinere zone.

Karakteristieken :
-  regelbare lichtsterkte 5 tot 1200 lux
-  installatiehoogte 2,5 m - 3,5 m
- detectiezone 18 x 9 m
- test modus
- de kop van de bewegingsmelder kan 90° worden gedraaid afhankelijk van de ruimte
- master-slave functie
- opbouwmontageset EE813

 X  Technische karakteristieken :

TX510

TX511

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Aanwezigheidsmelder 360°
2 kanalen
opbouw plafond

voeding : bus 30 V DC

-  1e kanaal : 
in functie van lichtsterkte en aanwezigheid  
uitschakelvertraging van 1 tot 30 min.

-  2e kanaal : 
in functie van aanwezigheid (voor het bedienen van 
bv. de verwarming of de ventilatie) met een uitscha-
kelvertraging van 30 s. tot 60 min.

TX510

Aanwezigheidsmelder 360°
1 kanaal
opbouw plafond

voeding : bus 30 V DC

-  lichtregeling volgens 3 modi
- uitschakelvertraging van 1 tot 30 min.

TX511

Opbouwmontageset  
voor opbouwmelders 

diameter 40 mm x diepte 45 mm EE813

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

EE813
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 8.14

gallery KNX
WXT

De voordelen voor u :

 - 1 gamma, minder referenties, meer mogelijkheden.

 - Eenvoudige installatie.

 - Programmeerbaar via easy link of system link (ETS).

 - Keuze van de led-kleuren van de drukknoppen.

 - Verstelbaar montagekader om een asafstand  
van 57 mm te verkrijgen.

 - Ledstrip in optie.

 - Ruime keuze aan afdekplaten.

 - Breed aanbod aan functies.

Technische karakteristieken :

 - 2, 4 of 6 toetsen met of zonder led.

 - Geïntegreerde temperatuursensor.

 - Geïntegreerde buzzer die de lokalisering van het 
toestel vereenvoudigt tijdens de programmering.

gallery KNX is de intelligentie op maat voor  
uw hoogwaardige residentiële en tertiaire projecten.
Een scenario op maat, ongeacht de behoeften van  
uw klanten, voor duurzame en energiezuinige
gebouwen. Deze nieuwe drukknoppen zijn KNX-compatibel 
en zijn dus programmeerbaar via easy link (TJA670, TJA470)  
en via system link (ETS).

De universele oplossing voor 
al uw werven
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03 0401
Montagekader met  
schroeven
Samengesteld uit metaal  
en kunststof en vormt 
een goede balans tussen 
stijfheid en flexibiliteit.  
De montagekaders zijn ver-
stelbaar om een asafstand 
van 57 mm te verkrijgen.

02
Toetsen
Beschikbaar in 3 kleuren :
polarwit, titanium en zwart.

Afdekplaten
Ruime keuze voor een 
perfecte weergave. Een 
compensatiesysteem  
van de plaat maakt het  
mogelijk om wandfouten  
te compenseren.

05
Lichtstrook in optie
Fijne lichtstrook die  
rechtstreeks bevestigd
wordt op de beugel  
om uw projecten subtiel  
in de kijker te zetten.

06 07
Gallery KNX
Compatibel met easy link 
en system link (ETS).

quickconnect-klemmen
De klemmen zijn compatibel 
met de soepele en stijve 
draden 1,5² en 2,5².  
Een kleine « klik » zorgt 
ervoor dat de kabel goed  
is aangesloten.

Expert tips

Mechanisme 45 x 45 mm
Verkrijgbaar in 2, 4 of 6  
toetsen met of zonder RGB-
led, met temperatuursensor 
en geïntegreerde buzzer  
voor de localisatie.

08
gallery gamma
De "traditionele" gallery 
producten die het KNX-aan-
bod vervolledigen, staan 
vermeld op pagina 10.01
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tebis buscomponenten
gallery drukknoppen en aanwezigheidsmelders

Deze mechanismen bestaan uit drukknoppen waarop de toetsen worden  
vastgeklikt. 
Ze integreren :
- een adresseringstoets
- bevestigingsklauwen
- een temperatuursensor
- een buzzer voor de localisatie tijdens de programmering

Elk product bestaat uit :
- een montagekader met schroeven of klauwen
- een mechanisme
- één of meerdere toetsen (centraalplaten)
- een afdekplaat (zie pagina 8.18)

Elke toets uitgerust met een licht bevat een RGB-LED waarmee tussen  
6 verschillende kleuren kan gekozen worden. 

Programmering via easy link of system link (ETS).

Keuze tussen 3 toetskleuren :
B : polarwit (pure)
T : titanium
N : zwart

Functies van de drukknoppen :
- afstandsschakelaar
- on / off
- tijdschakelaar
- dimmen
- aansturen van rolluiken / jaloezieën
- aansturing van scenario’s
- doorsturen van temperatuurwaarden
- geforceerde bediening

De communicerende aanwezigheidsmelder stuurt bevelen uit. Het zorgt voor de
automatische aansturing van de verlichting bij detectie van een doorgang als het
omgevingslicht onder de ingestelde drempel ligt.

WXE302B

WXT304

WXD050B

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.
mechanisme

Ref.
toetsen
B/T/N

Mechanismen & toetsen
2 drukknoppen

voeding : bus 30 V DC WXT302 WXE302x

2 drukknoppen
met LED-licht

WXT312 WXE312x

Mechanismen & toetsen
4 drukknoppen

voeding : bus 30 V DC WXT304 WXE304x

4 drukknoppen 
met LED-licht

WXT314 WXE314x

Mechanismen & toetsen
6 drukknoppen

voeding : bus 30 V DC WXT306 WXE306x

6 drukknoppen 
met LED-licht

WXT316 WXE316x

Aanwezigheidsmelders
op wand 1,1 m

voeding : bus 30 V DC WXT501 WXD050x

op wand 2,2 m WXT505 WXD050x

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

WXP1002

WHT1400

WXA450

WXA010

tebis buscomponenten
gallery montagekaders en toebehoren

Elk product bestaat uit :
- een montagekader met schroeven of klauwen
- een mechanisme
- een centraalplaat
- een afdekplaat

Keuze uit 3 centraalplaatkleuren :
B : polarwit (pure)
T : titanium
N : zwart

Lichtstroken :
Kunnen gebruikt worden als controle of signalisatie en zijn beschikbaar voor enkele 
en dubbele horizontale platen en voor verticale platen.

Andere functies en producten eveneens beschikbaar :
 X zie pagina 10.01

 
Berker-adapters :
Voor de installatie van een gallery mechanisme in de Berker-afdekplaten
S.1, B.3, B.7, Q.1, Q.3 met behulp van de juiste adapter (2 ref.).

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Lichtstroken
kunnen op elk moment direct bevestigd worden 
op de onderkant van het 
montagekader WXA450/WXA450G

230 V - enkel  WXA010

12 / 24 V - enkel  WXA011

230 V - dubbel WXA012
 

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Afdekplaten  X zie pagina 8.18  WXPxxxx

Omschrijving Karakteristieken Réf.

Etikethouderplaatjes
voor de DK gallery KNX

wit  WHT1400

titanium  WHT1403

zwart  WHT1405

Vel met identificatie-etiketten  WST900

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Montagekader voor schroeven  WXA450

Montagekader 
met lange klauwen

 WXA450G
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tebis buscomponenten
gallery afdekplaten

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Keuzegids horizontaal asafstand 71 mm verticaal asafstand 71 mm verticaal asafstand 57 mm

 
enkelvoudig = 2 modules 
2-voudig = 2 x 2 modules
3-voudig = 3 x 2 modules
4-voudig = 4 x 2 modules
(1 module = 22,5 mm)

enkelvoudig 2-voudig 3-voudig 4-voudig 2-voudig 3-voudig 2-voudig 3-voudig

Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref Ref.

Montagekaders en lichtstroken Montagekaders en lichtstroken
Met schroeven WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450 4 x WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450

Met lange klauwen WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 4 x WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G

Witte ledstrip 12 / 24 V WXA011 - - - WXA011 WXA011 WXA011 WXA011

Witte ledstrip 230 V~ WXA010 WXA012 - - WXA010 WXA010 WXA010 WXA010

Afwerkingen in de massa gekleurd Afwerkingen in de massa gekleurd

pure
                   

Wit WXP0002 WXP0012 WXP0013 WXP0014 WXP0042 WXP0043 WXP0022 WXP0023 pure
                                                                                                   

Gelakte afwerkingen Gelakte afwerkingen

night / zwart   
 

Gesatineerd WXP0202 WXP0212 WXP0213 WXP0214 WXP0242 WXP0243 WXP0222 WXP0223 night / zwart
                                                                                      

titanium
           

Gemetalliseerd WXP0102 WXP0112 WXP0113 WXP0114 WXP0142 WXP0143 WXP0122 WXP0123 titanium
                                                                                             

taupe
              

Gesatineerd WXP0902 WXP0912 WXP0913 WXP0914 WXP0942 WXP0943 WXP0922 WXP0923 taupe
                                                                                                

Afwerkingen fijne materialen Afwerkingen fijne materialen

aluminium
       

Aluminiummateriaal WXP2002 WXP2012 WXP2013 WXP2014 WXP2042 WXP2043 WXP2022 - aluminium
                                                                                         

staal
                

Staalmateriaal WXP2102 WXP2112 WXP2113 WXP2114 WXP2142 WXP2143 WXP2122 - staal
                                                                                                 

brons
              

Bronsmateriaal WXP2202 WXP2212 WXP2213 WXP2214 WXP2242 WXP2243 WXP2222 - brons
                                                                                                 

pecannoot
          

Bruin houtmateriaal WXP2402 WXP2412 WXP2413 WXP2414 WXP2442 WXP2443 WXP2422 - pecannoot                                                           
               

              
  

latté
                

Beige houtmateriaal WXP2502 WXP2512 WXP2513 WXP2514 WXP2542 WXP2543 WXP2522 - latté
                                                                                                   

Afwerkingen massieve materialen Afwerkingen massieve materialen

dark rock
           

Leisteen WXP4402 WXP4404 - WXP4408 - - - - dark rock
                                                                                         

oak wood
           

Beukenhout WXP4702 WXP4704 - WXP4708 - - - - oak wood
                                                                                           

grey wood
          

Essenhout WXP4802 WXP4804 - WXP4808 - - - grey wood
                                                                                          

De natuurlijke materialen waaruit het gamma gallery bestaat, verschillen in textuur, kleur en nerf. 
Deze kenmerken geven een unieke look.

WXP0002

WXP0902

WXP0102

WXP0202

WXP2002

WXP2102

WXP2202

WXP2402

WXP2502

WXP4402

WXP4702

WXP4802
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tebis buscomponenten
gallery afdekplaten

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Keuzegids horizontaal asafstand 71 mm verticaal asafstand 71 mm verticaal asafstand 57 mm

 
enkelvoudig = 2 modules 
2-voudig = 2 x 2 modules
3-voudig = 3 x 2 modules
4-voudig = 4 x 2 modules
(1 module = 22,5 mm)

enkelvoudig 2-voudig 3-voudig 4-voudig 2-voudig 3-voudig 2-voudig 3-voudig

Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref Ref.

Montagekaders en lichtstroken Montagekaders en lichtstroken
Met schroeven WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450 4 x WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450

Met lange klauwen WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 4 x WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G

Witte ledstrip 12 / 24 V WXA011 - - - WXA011 WXA011 WXA011 WXA011

Witte ledstrip 230 V~ WXA010 WXA012 - - WXA010 WXA010 WXA010 WXA010

Afwerkingen in de massa gekleurd Afwerkingen in de massa gekleurd

pure
                   

Wit WXP0002 WXP0012 WXP0013 WXP0014 WXP0042 WXP0043 WXP0022 WXP0023 pure
                                                                                                   

Gelakte afwerkingen Gelakte afwerkingen

night / zwart   
 

Gesatineerd WXP0202 WXP0212 WXP0213 WXP0214 WXP0242 WXP0243 WXP0222 WXP0223 night / zwart
                                                                                      

titanium
           

Gemetalliseerd WXP0102 WXP0112 WXP0113 WXP0114 WXP0142 WXP0143 WXP0122 WXP0123 titanium
                                                                                             

taupe
              

Gesatineerd WXP0902 WXP0912 WXP0913 WXP0914 WXP0942 WXP0943 WXP0922 WXP0923 taupe
                                                                                                

Afwerkingen fijne materialen Afwerkingen fijne materialen

aluminium
       

Aluminiummateriaal WXP2002 WXP2012 WXP2013 WXP2014 WXP2042 WXP2043 WXP2022 - aluminium
                                                                                         

staal
                

Staalmateriaal WXP2102 WXP2112 WXP2113 WXP2114 WXP2142 WXP2143 WXP2122 - staal
                                                                                                 

brons
              

Bronsmateriaal WXP2202 WXP2212 WXP2213 WXP2214 WXP2242 WXP2243 WXP2222 - brons
                                                                                                 

pecannoot
          

Bruin houtmateriaal WXP2402 WXP2412 WXP2413 WXP2414 WXP2442 WXP2443 WXP2422 - pecannoot                                                           
               

              
  

latté
                

Beige houtmateriaal WXP2502 WXP2512 WXP2513 WXP2514 WXP2542 WXP2543 WXP2522 - latté
                                                                                                   

Afwerkingen massieve materialen Afwerkingen massieve materialen

dark rock
           

Leisteen WXP4402 WXP4404 - WXP4408 - - - - dark rock
                                                                                         

oak wood
           

Beukenhout WXP4702 WXP4704 - WXP4708 - - - - oak wood
                                                                                           

grey wood
          

Essenhout WXP4802 WXP4804 - WXP4808 - - - grey wood
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Berker KNX 
Monobloc S./B./K./Q.

De voordelen voor u :

 - Programmeerbaar via easy link en system link (ETS).

 - Discreet uiterlijk in gekende Berker stijl.

 - Brede waaier aan afdekplaten en drukknoppen.

 - Kleurkeuze van de centrale LED.

Technische karakteristieken :

 - 1 of 2 toetsen (2 of 4 functies).

 - Temperatuurmeting via geïntegreerde temperatuursensor.

 - Standaard voorzien van bevestigingsklauwen.

 - Geïntegreerde buzzer die de lokalisering  
van het toestel vereenvoudigt tijdens de programmatie.

 - Led : oriëntatie via 6 kleuren.

Achter de drukknoppen van de nieuwe Berker monobloc 
gaat meer technologie schuil dan u zou denken.
Qua uiterlijk valt het nauwelijks te onderscheiden van de 
traditionele Berker referenties en kan het best omschreven  
worden als elegant, esthetisch en sober. Als volwaardige 
KNX-producten laten de nieuwe drukknoppen zich  
zowel via system link (ETS) als via easy link (TJA670, TJA470) 
programmeren.

Hoogtechnologische 
mogelijkheden en een 
verfijnd design …
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tebis buscomponenten
KNX-drukknoppen Berker monobloc S./B./K./Q.

Deze mechanismen bestaan uit een buskoppelaar waarop de toetsen worden
vastgeklikt. Ze integreren :
- een adresseringstoets
- bevestigingsklauwen
- een temperatuursensor
- een buzzer voor de localisatie tijdens de programmering

Elk product bestaat uit :
- een buskoppelaar,
- eén of meerdere toetsen,
- een afdekplaat (zie pagina 9.69)

Programmering via easy link of system link (ETS)

Elke toets is uitgerust met een RGB-oriëntatie LED waarmee tussen 6 verschil-
lende kleuren kan gekozen worden. 
Afwerking Berker onder de gamma’s S. / B. / K. / Q.

Functies van de drukknoppen :
- afstandsschakelaar
- dimmen
- aansturen van de rolluiken / jaloezieën
- aansturen van scenario’s
- doorsturen van de temperatuurwaarden
- geforceerde bediening

80141180

80960299

80142180

80960399

10119949

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref. 

Buskoppelaar
1 toets / 2 functies
voor S.1 / B.3 / B.7
met oriëntatie LED

voeding : bus 30 V DC 80141180

Buskoppelaar
1 toets / 2 functies
voor Q.1 / Q.3 / K.1 / K.5
met oriëntatie LED

voeding : bus 30 V DC 80141170

Buskoppelaar
2 toetsen / 4 functies
voor Q.1 / Q.3 / K.1 / K.5
met 2 oriëntatie LED’s

voeding : bus 30 V DC 80142170

Omschrijving Karakteristieken

Afdekplaten zie pagina 9.69

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref. 

Buskoppelaar
2 toetsen / 4 functies
voor S.1 / B.3 / B.7
met 2 oriëntatie LED’s

voeding : bus 30 V DC 80142180

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Enkelvoudige toetsen S.1 / B.3 / B.7 polarwit mat 80960299

antraciet mat 80960285

aluminium mat gelakt 80960283

Enkelvoudige toetsen Q.1 / Q.3 polarwit soft 80960229

antraciet soft 80960226

Enkelvoudige toetsen K.1 / K.5 polarwit glanzend 80960279

antraciet mat 80960275

antraciet mat gelakt 80960271

inox gelakt 80960273

2-voudige toetsen Q.1 / Q.3 polarwit soft 80960329

antraciet soft 80960326

2-voudige toetsen K.1 / K.5 polarwit glanzend 80960379

antraciet mat 80960375

antraciet mat gelakt 80960371

inox gelakt 80960373

2-voudige toetsen S.1 / B.3 / B.7 polarwit mat 80960399

antraciet mat 80960385

aluminium mat gelakt 80960383
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Er zijn apparaten die zoveel mogelijk informatie weergeven 
en er zijn apparaten die hun technische perfectie achter een 
discreet oppervlak verbergen. Hiertoe behoren onze Berker 
KNX-bedieningssystemen die hier een brede waaier aan 
functies bieden.

Berker KNX 
S./B./K./Q./R./1930/R.classic

De voordelen voor u :

 - Programmeerbaar via easy link en system link.

 - Brede waaier aan afdekplaten en drukknoppen.

 - Kleurkeuze voor de LED's van de drukknoppen.

 - Witte functionerings-LED op elk mechanisme.

Technische karakteristieken :

 - 2, 4, 6 of 8 druktoetsen.

 - Geïntegreerde temperatuursensor.

 - Standaard voorzien van bevestigingsklauwen.

 - Geïntegreerde buzzer die de lokalisering van het toestel 
vereenvoudigt tijdens de programmatie.

Alle functies binnen handbereik
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tebis buscomponenten
Berker KNX-drukknoppen S./B./K./Q./R.

Deze mechanismen bestaan uit een buskoppelaar waarop de Berker toetsen  
worden vastgeklikt. Ze integreren : 
- een adresseringstoets en een rode LED
- bevestigingsklauwen
- een temperatuursensor

Elk product bestaat uit : 
- een buskoppelaaar,
- één of meerdere toetsen,
- een afdekplaat (zie pagina 9.69)

Programmering via easy link of system link (ETS). 
Voor het programmeren in ETS is de database gekoppeld aan de referentie  
van de toets (ref. 801xxxxx). 

Elke toets bevat :
- een witte werkingsLED  
- twee RGB-LED's waarmee tussen 9 verschillende kleuren kan gekozen worden.

Functies van de drukknoppen :
afstandsschakelaar / dimmen / aansturen van rolluiken / jaloezieën / doorsturen 
van waarden / aansturen van scenario’s / doorsturen van de temperatuurwaarden / 
geforceerde bediening / statusindicatie / lange en korte druk / aansluiting van een 
buitensensor mogelijk.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

8004 00 01

8016 17 80

8016 27 80

8016 28 69

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Buskoppelaar inbouw
met demontagebeveiliging en klauwen

voeding : bus 30 V DC 8004 00 01

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Drukknoppen 1 toets / 2 functies

S.1/B.3/B.7 wit en polarwit 8016 17 80

antraciet en aluminium 8016 17 85

Q.1/Q.3 polarwit soft  8014 13 29

antraciet soft 8014 13 26

K.1/K.5 polarwit 8016 17 70

antraciet 8016 17 76

aluminium 8016 17 74

R.1/R.3 polarwit glanzend 8016 18 69

zwart glanzend 8016 18 65

Drukknoppen 2 toetsen / 4 functies
S.1/B.3/B.7 wit en polarwit 8016 27 80

antraciet en aluminium 8016 27 85

Q.1/Q.3 polarwit soft 8014 23 29

antraciet soft 8014 23 26

K.1/K.5 polarwit 8016 27 70

antraciet 8016 27 76

aluminium 8016 27 74

R.1/R.3 polarwit glanzend 8016 28 69

zwart glanzend 8016 28 65

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Drukknoppen 3 toetsen / 6 functies

S.1/B.3/B.7 wit en polarwit 8016 37 80

antraciet en aluminium 8016 37 85

Q.1/Q.3 polarwit soft  8014 33 29

antraciet soft 8014 33 26

K.1/K.5 polarwit 8016 37 70

antraciet 8016 37 76

aluminium 8016 37 74
8016 37 80

Drukknoppen 4 toetsen / 8 functies
S.1/B.3/B.7 wit en polarwit* 8016 47 80

antraciet en aluminium* 8016 47 85

Q.1/Q.3 polarwit soft 8014 43 29

antraciet soft 8014 43 26

K.1/K.5

* Alleen te gebruiken met afdekramen met  
grote uitsparing !!

polarwit* 8016 47 70

antraciet* 8016 47 76

aluminium* 8016 47 74

Omschrijving Karakteristieken

Afdekplaten zie pagina 9.69
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tebis buscomponenten
Berker KNX-bewegingsmelders S./B./K./Q./R.

Bewegingsmelders : 
Beschikbaar in de verschillende afwerkingen en kleuren. Met afdekvenster voor  
begrenzing van de detectiehoek. Master-slave verbinding mogelijk.

-  bewegingsmelders met geïntegreerde schemerschakelaar
-  1 verlichtings-, en 1 bewakingskanaal
- met statusindicatie
-  met manuele drukknop voor verandering van modus

Sturen schakelbevelen uit voor verlichting, verwarming, rolluiken en scenario's.

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Bewegingsmelder
voor series S.1 / B.3 / B.7

Inbouwhoogte 1,1 m

voeding : bus 30 V DC
met geïntergreerde buskoppelaar

detectiehoek : 90° - 180°
detectiebereik : 
10 m frontaal / 5 m zijdelings
inschakeltijd : 10 s tot 30 min
lichtsterkte : 5 tot 1000 lux

8026 21 80

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Bewegingsmelder
voor series K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3

Inbouwhoogte 1,1 m

voeding : bus 30 V DC
met geïntergreerde buskoppelaar
 
detectiehoek : 90° - 180°
detectiebereik : 
10 m frontaal / 5 m zijdelings
inschakeltijd : 10 s tot 30 min
lichtsterkte : 5 tot 1000 lux

8026 21 70

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Bewegingsmelder
voor series R.1 / R.3

Inbouwhoogte 1,1 m

voeding : bus 30 V DC
met geïntergreerde buskoppelaar

detectiehoek : 90° - 180°
detectiebereik : 
10 m frontaal / 5 m zijdelings
inschakeltijd : 10 s tot 30 min
lichtsterkte : 5 tot 1000 lux

8026 21 60

8026 21 60

8096 04 60

Omschrijving Karakteristieken

Afdekplaten zie pagina 9.69

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

8026 21 80

8096 04 83

Centraalplaten S.1 / B.3 / B.7

Passend bij 8026 21 80

wit glanzend 8096 04 83

polarwit glanzend 8096 04 52

alu mat 8096 04 59

antraciet mat 8096 04 85

polarwit mat 8096 04 09

8026 21 70

8096 04 29

Centraalplaten Q.1 / Q.3

Passend bij 8026 21 70

polarwit soft 8096 04 29

antraciet soft 8096 04 26

Centraalplaten K.1 / K.5

Passend bij 8026 21 70

polarwit 8096 04 79

antraciet mat 8096 04 75

aluminium mat, gelakt 8096 04 71

inox, mat 8096 04 73

Centraalplaten R.1 / R.3

Passend bij 8026 21 60

polarwit glanzend 8096 04 60

zwart glanzend 8096 04 65
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tebis buscomponenten
KNX-drukknoppen / detectoren Berker Serie 1930/R.classic

138201

Deze mechanismen bestaan uit een buskoppelaar waarop de Berker-toetsen  
worden vastgeklikt.
Ze integreren :
- een adresseringstoets en rode LED
- bevestigingsklauwen
- een temperatuursensor

Elk product bestaat uit :
- een buskoppelaar,
- één of meerdere toetsen,
- een afdekplaat (zie pagina 9.123)

Programmering via easy link of system link (ETS)

Voor het programmeren in ETS is de database gekoppeld aan de referentie van de 
toets (ref.801xxxxx).

Elke toets bevat :
- een witte werkingsLED
- twee RGB-LEDs waarmee tussen 9 verschillende kleuren kan gekozen worden.

Afwerking Berker tussen de gamma’s : Serie 1930 / Serie R.classic

Functies van de drukknoppen :
- afstandsschakelaar
- dimmen
- aansturen van rolluiken / jaloezieën
- doorsturen van waarden
- aansturen van scenario’s
- doorsturen van de temperatuurwaarden
- geforceerde bediening
- statusindicatie
- lange en korte druk
- aansluiting van een buitensensor mogelijk

8004 00 02

8016 18 69

8016 28 69

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Buskoppelaar
met demontagebeveiliging en klauwen

voeding : bus 30 V DC 8004 00 02

Drukknoppen
2 toetsen / 4 functies

Serie 1930 / R.classic polarwit glanzend 8016 28 69

zwart glanzend 8016 28 65

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Drukknoppen
1 toets / 2 functies
Serie 1930 / R.classic polarwit glanzend 8016 18 69

zwart glanzend 8016 18 65

8026 21 61

8096 04 60

Centraalstukken voor detector
Serie 1930 / R.classic polarwit glanzend 8096 04 60

zwart glanzend 8096 04 65

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Bewegingsmelder voor
Serie 1930 / R.classic

Installatiehoogte 1,1 m

Voeding : bus 30 V DC
geïntegreerde buskoppelaar

8026 21 61

Omschrijving Karakteristieken

Afdekplaten
diam. 58 mm

zie pagina’s 9.123

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Met de KNX-functies van Berker B.IQ, zijn nu een breed 
gamma aan varianten beschikbaar. De materiaalvarianten  
en de kleuren in zwart glas en aluminum zijn uniek.
Ze passen ook perfect bij de schakelaars en de 
stopcontacten van Berker B.7.

Berker KNX 
B.IQ

De voordelen voor u :

 - Beschikbaar in geborsteld inox, aluminium, glas 
polarwit, glas zwart en kunststof polarwit.

 - Programmeerbaar via system link (ETS).

 - Perfecte combinatie met de schakelaars  
en stopcontacten B.7.

Technische karakteristieken :

 - 1, 2, 3, 4 toetsen.

 - Met of zonder ingebouwde thermostaat.

 - Blauwe werkingsled en witte statusleds.

 - Met demontagebeveiliging.

 - Ruime keuze aan functies.

Creatief genie
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tebis buscomponenten
Berker KNX-drukknoppen B.IQ

Buskoppelaar :
Deze module dient als interface tussen de busleiding en de Berker B.IQ  
drukknoppen.
 
- met programmeertoets en rode LED
- zonder klauwen

Elk product bestaat uit :
- een buskoppelaar
- één of meer toetsen

Functies van de drukknoppen :
-  schakelen, impuls, dimmen, ...
- met demontagebeveiliging
- voor inbouw in enkelvoudige inbouwdozen
- 1 of 2 bedieningsniveaus
- tweede bedieningsniveau activeerbaar via object
- indicator voor dim-, positie-, helderheids- en temperatuurwaarden (1 en 2 bytes).

 X   Technische karakteristieken :

7504 00 01

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Buskoppelaar
B.IQ

voeding : bus 30 V DC 7504 00 01

7516 15 94

7516 25 94

7516 35 94

7516 45 94

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

B.IQ drukknop
1 toets / 2 functies

Blauwe werkings-LED en
2 witte status LED's

polarwit mat 7516 15 99
alu, aluminium geanodiseerd 7516 15 94

inox, metaal geborsteld 7516 15 93

glas polarwit 7516 15 90

glas zwart 7516 15 92

B.IQ drukknop
2 toetsen / 4 functies

Blauwe werkings-LED en
4 witte status LED's

polarwit mat 7516 25 99

alu, aluminium geanodiseerd 7516 25 94
inox, metaal geborsteld 7516 25 93

glas polarwit 7516 25 90

glas zwart 7516 25 92

B.IQ drukknop
3 toetsen / 6 functies

Blauwe werkings-LED en
6 witte status LED's

polarwit mat 7516 35 99
alu, aluminium geanodiseerd 7516 35 94

inox, metaal geborsteld 7516 35 93

glas polarwit 7516 35 90

glas zwart 7516 35 92

B.IQ drukknop
4 toetsen / 8 functies

Blauwe werkings-LED en
8 witte status LED's

polarwit mat 7516 45 99
alu, aluminium geanodiseerd 7516 45 94

inox, metaal geborsteld 7516 45 93

glas polarwit 7516 45 90

glas zwart 7516 45 92

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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tebis buscomponenten
Berker KNX-drukknoppen B.IQ met thermostaat

Buskoppelaar :
Deze module dient als interface tussen de busleiding en de Berker B.IQ  
drukknoppen met thermostaat.
 
- met programmeertoets en rode LED
- zonder klauwen

Functies van de drukknoppen :
- schakelen, impuls, dimmen, thermostaat, ...
-  voor individuele temperatuurregeling per ruimte
- voor verwarmen en/of koelen

-  werkingsmodi van de regelaar : comfort, stand-by, nacht- en vorst-/warmtebeveiliging
-  met 2 extra functietoetsen voor de besturing van het display
-  weergave van modus, regelblokkering, binnen- en buitentemperatuur  

plus de tijd
-  temperatuurmeting via interne temperatuursensor + transmissie via object
-  voor installatie in afzonderlijke standaard inbouwdozen
-  voor continue (PI-) of schakelende (2-punts-) regeling van max. 2 regelkringen
- met demontagebeveiliging

7504 00 01

Omschrijving Karakteristieken Ref.

B.IQ buskoppelaar met thermostaat voeding : bus 30 V DC 7504 00 01

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

B.IQ drukknop
3 toetsen / 6 functies
met thermostaat

Met scherm
Blauwe werkings-LED en
6 witte status LED's

polarwit mat 7566 35 99
alu, aluminium geanodiseerd 7566 35 94

inox, metaal geborsteld 7566 35 93

glas polarwit 7566 35 90

glas zwart 7566 35 92

B.IQ drukknop
4 toetsen / 8 functies
met thermostaat

Met scherm
Blauwe werkings-LED en
8 witte status LED's

polarwit mat 7566 45 99
alu, aluminium geanodiseerd 7566 45 94

inox, metaal geborsteld 7566 45 93

glas polarwit 7566 45 90

glas zwart 7566 45 92

7566 35 94

7566 45 94

7566 55 94

B.IQ drukknop
5 toetsen / 10 functies
met thermostaat

Met scherm
Blauwe werkings-LED en
10 witte status LED's

polarwit mat 7566 55 99
alu, aluminium geanodiseerd 7566 55 94

inox, metaal geborsteld 7566 55 93

glas polarwit 7566 55 90

glas zwart 7566 55 92

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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 8.30

Passend bij de schakelaarprogramma's R.1 en R.3, 
bestaat de Berker Touch Sensor met afgeronde en 
hoekige vormen in glas zwart en glas polarwit.
De KNX-Touch Sensor heeft dezelfde glasdikte als 
de Serie R. voor een totale homogeniteit. 
Via de geïntegreerde buskoppelaar kunnen talrijke 
gebouwfuncties worden gelezen en gecontroleerd.

Berker KNX  
Touch Sensor R.1 / R.3

De voordelen voor u :

 - Beschikbaar in glas polarwit en zwart.

 - Programmeerbaar via system link (ETS).

 - Perfecte combinatie met de schakelaars en de stopcontacten 
R.1 en R.3.

Technische karakteristieken :

 - 1, 2, 3, 4 toetsen.

 - Met of zonder geïntegreerde thermostaat.

 - Blauwe werkingsled en witte statusled's.

 - Met demontagebeveiliging.

 - Ruime keuze aan functies.

Intelligente interface
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tebis buscomponenten
Berker KNX Touch Sensor

Touch Sensor Comfort :
-  met geïntegreerde buskoppelaar
-  bediening door lichte aanraking van de sensorvlakken op de witte LED's
-  functies : schakelen, impuls, dimmen, ...
-  1 of 2 bedieningsniveaus
-  oproepen, instellen en opslaan van 8 lichtzones
-  temperatuurmeting via interne en/of externe temperatuursensor (ref. 161)
-  bruikbaar als bijpost van de Touch Sensor met thermostaat
-  blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de  

glasoppervlakken

-  indicator voor dim-, positie-, helderheids- en temperatuurwaarden (1 en 2 bytes)
-  voor montage op een dubbele doos. bv. ref. 1809 of 1824 (montage in holle 

wanden)
- voor verticale montage
- met demontage beveiliging

 X    Technische karakteristieken :

7514 18 65

7514 18 55

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Touch Sensor R.1
2 functies

voeding : bus 30 V DC

glas polarwit 7514 18 60

glas zwart 7514 18 65

Touch Sensor R.3
2 functies

Met 1 blauwe werkings-LED en 2  
witte status LED's

glas polarwit 7514 18 50

glas zwart 7514 18 55

Touch Sensor R.1
4 functies

glas polarwit 7514 28 60

glas zwart 7514 28 65

Touch Sensor R.3
4 functies

Met 1 blauwe werkings-LED  
en 4 witte status LED's

glas polarwit 7514 28 50

glas zwart 7514 28 55

Touch Sensor R.1
6 functies

glas polarwit 7514 38 60

glas zwart 7514 38 65

Touch Sensor R.3
6 functies

Met 1 blauwe werkings-LED en 
6 witte status LED's

glas polarwit 7514 38 50

glas zwart 7514 38 55

Touch Sensor R.1
8 functies

glas polarwit 7514 48 60

glas zwart 7514 48 65

Touch Sensor R.3
8 functies

Met 1 blauwe werkings-LED en 
8 witte status LED's

glas polarwit 7514 48 50

glas zwart 7514 48 55

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

161

Omschrijving Ref.

Inbouwdoos 1809
Inbouwdoos
Voor holle wandmontage

1824

Omschrijving Ref.

Temperatuursensor  161

1809
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tebis buscomponenten
Berker KNX Touch Sensor met thermostaat

Touch Sensor met thermostaat :
Deze Touch Sensors bevatten exact dezelfde functies als de comfort types  
met als extra de bijkomende functies :
-  voor individuele temperatuurregeling van een afzonderlijke ruimte
-  voor het verwarmen en/of koelen met of zonder extra stand.

-  modi comfort, stand-by, nachtmodus en vorst-/ hittebeveiliging
-  LED-display met pictogrammen
-  weergave van modus, regelblokken, binnen- en buitentemperatuur plus  

de tijd 

7564 20 65

7564 20 55

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Touch Sensor R.1
4 functies met thermostaat

voeding : bus 30 V DC + 24 V DC

glas polarwit 7564 20 60

glas zwart 7564 20 65

Touch Sensor R.3
4 functies met thermostaat

Met 1 blauwe werkings-LED en
4 witte status LED's

glas polarwit 7564 20 50

glas zwart 7564 20 55

Touch Sensor R.1
6 functies met thermostaat

glas polarwit 7564 30 60

glas zwart 7564 30 65

Touch Sensor R.3
6 functies met thermostaat

Met 1 blauwe werkings-LED en
6 witte status LED's

glas polarwit 7564 30 50

glas zwart 7564 30 55
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 8.34

De ruime keuze aan uitgangen, kalibers, functies en 
aansluittypes (schroef- of quickconnect-klemmen) stelt u 
in staat om optimaal aan de behoeften van uw klanten te 
voldoen. Omdat ze KNX-compatibel zijn, kunnen deze 
modules worden geprogrammeerd via system link (ETS) 
en via easy link.

De uitgangsmodules
TXM, TXA en TYA

De voordelen voor u :

 - Keuze van het aansluittype (schroefklemmen  
of quickconnect).

 - Programmeerbaar via system link (ETS) of easy link.

 - Ruime keuze aan functies afhankelijk van de versie 
(TXM, TXA, TYA).

 - Visualisatie van de uitgangsstatus.

Technische karakteristieken :

 - quickconnect-technologie en doorvoercontacten 
voor de versies TXA en TYA.

 - Manuele bediening op voorzijde.

 - Status-LED per uitgangskanaal.

 - Beschikbaar van 4 tot 20 uitgangen per module.

 - Mogelijkheid om aansluitrails en klemverbindingen 
te gebruiken.

Een ruime keuze…
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tebis buscomponenten
KNX-uitgangsmodules : TXM en TXB

Uitgangsmodules TXM :
Deze modules maken deel uit van het tebis-systeem en dienen voor de aansturing 
van de elektrische componenten op basis van bevelen uitgestuurd door de  
ingangsmodules. De producten TXM bieden een groot aantal uitgangen in een  
uiterst compacte vorm. Ze zijn programmeerbaar via easy link en system link en 
hebben een manuele bediening aan de voorkant.
De modules TXM zijn uitgerust met schroefklemmen.

Uitgangsmodules TXB :
Deze tebis inbouwmodules schakelen elektrische belastingen via het relais zonder 
terug te hoeven keren naar de elektrische kast. Het is verkrijgbaar in verschillende 
versies : 1 of 2 uitgangen met of zonder ingangen.

 X technische karakteristieken, zie pagina 8.68

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

Modules verlichting/rolluiken TXM
16 A capacitief
potentiaalvrije contacten

voeding : bus 30 V DC

16 uitgangen / 8 motoren - 16 A 8 TXM616D

20 uitgangen / 10 motoren - 16 A 10 TXM620D

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Modules TXB
voor inbouw
potentiaalvrije contacten
afmetingen 44 x 43 x 22,5 mm

voeding : bus 30 V DC

1 uitgang - 10 A - TXB601B

2 uitgangen - 6 A - TXB602F

2 uitgangen + 2 ingangen - 6 A - TXB692F

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Toebehoren
aansluitrails voor
TXM616D en 620D

aansluitrail voor TXM616D TGM616D

aansluitrail voor TXM620D TGM620D

kit van 50 eindstukken voor TGM6xx TGM600E

TXM616D
Rolluikmodule TXM
potentiaalvrije contacten

voeding : bus 30 V DC + 230 V~

12 motoren 230 V~ - 4 A 10 TXM632C

TGM616D

TXB601B

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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tebis buscomponenten
KNX-uitgangsmodules : TXA

Uitgangsmodules TXA :
Deze modules maken deel uit van het tebis-systeem en dienen
voor de aansturing van de elektrische componenten op basis van
bevelen uitgestuurd door de ingangsmodules.
De producten TXA bieden dezelfde functies dan de producten
TXM en zijn programmeerbaar via easy link en system link.
Ze bevatten een manuele bediening aan de voorkant,
doorvoercontacten en zijn uitgerust met quickconnect-klemmen.

Dimmers TXA :
Deze modules werken volgens het principe van automatische detectie van het  
aangesloten belastingstype. Weergave van de uitgangsstatus, manuele bediening, 
instelling van min. en max. dimwaarden, tijdschakel- en scenariofunctie. 

Dimmer 1 / 10 V :
Deze module zorgt voor de aansturing van elektronische transformatoren  
en ballasten met dimbediening of van traditionele dimmers EV100 of EV102.

 X technische karakteristieken, zie pagina’s 8.68 en 8.69

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

Modules verlichting/rolluiken TXA
potentiaalvrije contacten

voeding : bus 30 V DC

4 uitgangen / 2 motoren 
16 A capacitief

4 TXA604D

6 uitgangen / 3 motoren 
10 A

4 TXA606B

6 uitgangen / 3 motoren 
16 A capacitief

4 TXA606D

10 uitgangen / 5 motoren 
10 A

6 TXA610B

10 uitgangen / 5 motoren 
16 A capacitief

6 TXA610D

TXA604D

TXA624C

TXA661A

TX211A

Rolluikmodules TXA
potentiaalvrije contacten

voeding : bus 30 V DC

4 motoren 230 V~ 
6 A

4 TXA624C

4 motoren 24 V DC 
6 A

4 TXA624D

Dimmers TXA voeding : bus 30 V DC + 230 V~

1 uitgang 300 W of 60 W LED 4 TXA661A

1 uitgang 600 W of 120 W LED 4 TXA661B

2 uitgangen 300 W of 60 W LED
1 uitgang 600 W of 120 W LED
multifasig

4 TXA662AN

3 uitgangen 300 W of 3 x 60 W LED
1 uitgang 900 W of 180 W LED

6 TXA663A

4 uitgangen 300 W of 4 x 60 W LED
1 uitgang 1200 W of 240 W LED
multifasig

8 TXA664AN

Dimmer 1 / 10V
om 25 elektronische
ballasten van 2 mA aan te
sturen

voeding : bus 30 V DC + 230 V~

3 uitgangen 1 / 10 V  
+ 1 potentiaalvrij contact 16 A  
per uitgang

4 TX211A

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Toebehoren
kit van 50 klemverbindingen
voor modules TXA

Klemverbindingen zwart TG200A

TG200A

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

tebis buscomponenten
KNX-uitgangsmodules TYA

Uitgangsmodules TYA :
Deze modules maken deel uit van het tebis-systeem en dienen voor de aansturing 
van elektrische componenten op basis van bevelen uitgestuurd door de  
ingangsmodule. 

De TYA modules beschikken over dezelfde technische kenmerken als de 
TXA modules, maar bieden een ruimere keuze aan functies. 

Dankzij de quicklink-technologie en hun doorvoercontacten garanderen ze een 
snelle en eenvoudige bedrading.

 X technische karakteristieken, zie pagina's 8.68 en 8.69

* handbediening mogelijk zonder busvoeding.
** handbediening mogelijk zonder busvoeding bij aangesloten 230 V-voeding

TYA610A

TYA606E

TYA624A

TYA624C

TYA661AN

Modules verlichting TYA
met stroommeting
potentiaalvrije contacten

voeding : bus 30 V DC

16 A capacitief
6 uitgangen

6 TYA606E

Rolluikmodules TYA
potentiaalvrije contacten

voeding : bus 30 V DC

4 motoren
230 V~ 6 A

4 TYA624A

4 motoren
24 V DC 6 A

4 TYA624B

8 motoren **
230 V~ 6 A

6 TYA628A

Rolluik- en jaloeziemodules TYA
potentiaalvrije contacten

voeding : bus 30 V DC

4 motoren 
230 V~ 6 A

4 TYA624C

4 motoren 
24 V DC 6 A

4 TYA624D

8 motoren ** 
230 V~ 6 A

6 TYA628C

Dimmers TYA voeding : bus 30 V DC + 230 V~

1 uitgang 300 W *  
of 60 W CFL/LED

4 TYA661AN

1 uitgang 600 W *  
of 120 W CFL/LED

4 TYA661BN

2 uitgangen 300 W
of 2*60 W CFL/LED
multifasig

4 TYA662AN

3 uitgangen 300 W * 
of 3*60 W CFL/LED
1*900 W of 180 W CFL/LED

6 TYA663AN

4 uitgangen 300 W
of 4*60 W CFL/LED
multifasig

8 TYA664AN

4 uitgangen 600 W
of 4*120 W CFL/LED
multifasig

10 TYA664BN

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

Modules verlichting/rolluiken TYA
potentiaalvrije contacten

voeding : bus 30 V DC

4 uitgangen / 2 motoren

10 A 4 TYA604B

16 A 4 TYA604C

10 uitgangen / 5 motoren

4 A 6 TYA610A

10 A 6 TYA610B

16 A 6 TYA610C

10 A capacitief 6 TYA610D
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tebis buscomponenten
KNX DALI-uitgangsmodules

DALI Pilot :
Deze module zorgt voor het aansturen van DALI-ballasten via de
KNX-bus in single master broadcast. 
DALI2 gecertificeerd product.

Functies :
- bediening on / off en dimmen
- instelling van de witte kleurtemperatuur (warm / koud)
- kleurinstelling in RGB
- manuele bediening van de uitgangen mogelijk
-  totaal verbruik van de ballasten op de module 185 mA 

(ongeveer 92 ballasten te verdelen)
- 4 kanalen
- tijdschakeling, geforceerde bediening, scenario’s
- configuratie via easy link of system link

DALI Gateway :
Deze module stuurt de DALI-ballasten aan via de KNX-bus en maakt de bediening 
tot 64 DALI-producten mogelijk.
DALI-product type 8 voor tunable white.
DALI2 gecertificeerd product.

Functies :
- verdeling in max. 32 groepen
- individuele, groeps- of algemene bedieningen
- instelling van de kleurtemperatuur voor een wit licht
- effectaansturing voor de kleurensets
- 16 lichtscenario’s
- manuele bediening
- geforceerde bediening
- tijdschakeling met aangekondigde uitschakeling
- scenario’s
- uitlezen van de productstatus (vb : lichtintensiteit, defect, …)
- weergave van de DALI-nummers
- configuratie via system link

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

DALI Pilot

Stuurspanning 16 V
Gegarandeerde stroom 185 mA

voeding : 230 V~ 6 TXA664D

TXA664D

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

TYA670WD2

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

DALI Gateway

Stuurspanning 16 V
64 deelnemers max.
32 groepen max.
16 scenario’s max.

voeding : 230 V~ 4 TYA670WD2



 8.39

D
om

ot
ic

a-
   

  
sy

st
ee

m
 te

b
is

tebis buscomponenten
KNX verwarmingsregeling 

Kamerthermostaat :
regeling via 4 LEDs :
- comfort (van 10 tot 28 °C)
- eco (-1 °C >< comfort)
- verlaagd (-4 °C >< comfort)
- vorstvrij (8 °C vast)

Selectie van de instelwaarde via drukknop.

Mogelijkheid tot aanlsuiten van vloerverwarmingssensor EK087.

Digitale thermostaat :
- voor verwarming en koeling
- tijdschakelfunctie
- weergave van de statussen en het verbruik
- 1,93" kleurenscherm
- met scrollbar onderaan het scherm
- programmering mogelijk in zowel easy link als system link
-  aansluiten van externe temperatuursensor is mogelijk  

(EK088 buiten, EK089 binnen, EK090 vloer).

De digitale thermostaat bestaat uit :
- een display met BCU
- een toets
- een afdekplaat 

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Kamerthermostaat voeding : bus 30 V DC TX320

TX320

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Digitale thermostaat
met geïntegreerde display  
en mediakoppelaar

temperatuurregeling :
comfort, standby, energiebesparing,
vorst-/hittewering, vakantiemodus

voeding : bus 30 V DC
+ 24 V DC

8044 01 00

8044 01 00

8096 01 89

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Toetsen Berker
S.1/B.3/B.7

polarwit 8096 01 89
wit glanzend 8096 01 82
antraciet 8096 01 85
aluminium 8096 01 83

Toetsen Berker
K.1/K.5

polarwit glanzend 8096 01 79
antraciet 8096 01 75
aluminium 8096 01 71

Toetsen Berker
Q.1/Q.3

polarwit soft 8096 01 29
antraciet soft 8096 01 26

Omschrijving Karakteristieken

Afdekplaten zie pagina 9.69

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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tebis buscomponenten
KNX-verwarmingsregeling

Elektrothermische kleppen :
Deze producten laten de sturing toe van verwarmingsradiatoren in combinatie met 
een KNX verwarmingsmodule type TXM646x of TYM646x.

Elektrisch bediende kleppen :
Voor aansturing van een warmwaterradiator. De elektrisch bediende klep vervangt 
de traditionele thermostatische klep. Een set ringen zorgt voor aanpassing aan  
de kleppen Danfoss RA, Heimeier, Honeywell, Braukmann, Landis & Gyr, Herb,  
Oventrop, Onda, Giacomini.

EK072

EK723

TX501

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Elektrothermische klep 
230 V~

Adaptater M 30 x 1,5 inbegrepen
Afmetingen : 64 x 42,5 m

voeding : 230 V~ EK723

Elektrothermische klep
24 V AC/DC

voeding : 24 V AC/DC EK724

Adapterringen voor
elektrothermische kleppen

Voor Danfoss, Giacomini en M28x1,5

EK072

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Elektrisch bediende kleppen

Automatische klepslagkalibratie
Weergave van de klepstand via 5 led's

Afmetingen : 82 x 50 x 65 mm
Aansluitkabel 1 m inbegrepen

voeding : bus 30 V DC TX501

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Elektrisch bediende klep 
Met geïntegreerde tempertauurregelaar 

voeding : bus 30 V DC TX502
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tebis buscomponenten
KNX-verwarmingsregeling

Verwarmingsmodule 6 uitgangen :
Met deze module kunnen themische servomotoren (230 V of 24 V~) via een  
triac-contact voor de verwarmingsregeling worden aangestuurd.

Functies :
- in-/uitschakelen of proportionele chrono
-  max. 4 aandrijvingen per uitgang, max. 12 per groep van 3 uitgangen in 230 V~ 

en max. 4 per groep van 3 uitgangen in 24 V~
- voor kleppen van 230 V~ of 24 V~ (NO, NG)
- manuele bediening van de uitgangen mogelijk (0, 50, 100 %)
- beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting
- diagnostische functie via veelkleurige LED’s
- PZ1-aansluiting
- ontkoppelingsfunctie van de kleppen
- installatie in een wandmontagedoos (TGC600)
- configuratie via easy link of system link

Voor producten met temperatuurregelfunctie TXM646R, is het
mogelijk om temperatuursensoren te gebruiken die geïntegreerd
zijn in de communicerende drukknoppen. Het wordt aanbevolen
om knoppen te gebruiken die niet uitgerust zijn met LED’s.

Afhankelijk van het aantal kleppen dat met 24 V~ moet gevoed worden, biedt 
Hager de transformatoren 230 V / 24 V ref. ST3xx.

Fan-Coil module :
Module voor het aansturen van een elektrische ventilatorconvector met max. 6 
ventilatietrappen (of max. 2 convectoren met elk max. 3 ventilatietrappen).
Geschikt voor zowel 2- als 4- pijpsmodellen.

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

Verwarmingsmodule
6 uitgangen

voor kleppen 24 V~ of 230 V~

voeding : bus 30 V DC 4 TXM646T

Verwarmingsmodule
6 uitgangen met regeling

voor kleppen 24 V~ of 230 V~
en tot 12 temperatuurregelaars

voeding : bus 30 V DC 4 TXM646R

Wandmontagedoos
voor verwarmingsmodule

aangepast voor de ref. TXM646x
DIN-rail voor 4 modules geïntegreerd
transparante deur
afmetingen : 152 x 100 x 88,5 mm

TGC600

TXM646T

TGC600

TYF642F

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

Fan-Coil module

Functies :
- melding van kleppositie
- melding van de ventilatiesnelheid
- geforceerde stand
- handbediening zonder bus mogelijk

voeding :
bus 30 V DC + 230 V~

max. 2 convectoren

4 TYF642F

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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KNX-weerstation :
Compleet systeem voor registratie, verwerking en doorsturen van weergegevens, 
dat voorzien is van een weekprogrammator met een ingebouwde GPS-antenne.

Het weerstation ontvangt via GPS-signaal de datum en het tijdstip. Het berekent 
de precieze zonnestand (windrichting en hoogte) op basis van de gegevens van de 
locatie. De meetwaarden worden doorgestuurd naar de KNX-bus in het formaat  
1 bit of 2 x 8 bits.

Bevestigingswijzen :
- rechtstreeks op mast
-  op wand met korte (TG354) of lange (TG353) montagesteun

Windsensor :
De interface en de windsensor worden gebruikt om de luiken te beveiligen tegen 
beschadiging door hevige wind.

Karakteristieken :
- detectie en evaluatie van windsnelheden
- 8 instelbare snelheden
-  het alarm wordt geactiveerd 15 seconden nadat de instelbare drempelwaarde 

overschreden is 
- testmodus voor functiecontrole
- de interface heeft een relais met 2 potentiaalvrije maakcontacten

TG354

TG353

tebis buscomponenten
KNX-weerstations

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Weerstation
Meet :
- de lichtsterkte
- de buitentemperatuur
- de windsnelheid

Detecteert :
- regen
- de dag-/nachtschakelingen
 
Andere functies :
-  instelling van één of meer drempels
-  sun tracking voor max. 4 façades

voeding : bus 30 V DC + 24 V AC DC TXE531

Montagesteun lang voor TGA053A en TXE531
breedte x h x l : 75 x 60 x 360 mm

TG353

Montagesteun klein voor TG053A en TXE531
breedte x h x l : 45 x 53 x 60 mm

TG354

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

TXE531

17201

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Windsensor en interface
Potentiaalvrije contacten
NO
IP55

voeding : 24 C 

Windsensor  17201
Interface voor sensor  173
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tebis buscomponenten
KNX-energietellers, CO₂-sensoren

KNX-energieverbruiksmeter :
Deze module verbetert de energie-efficiëntie van een installatie. Zowel het totale 
verbruik als het verbruik per fase kan berekend worden.

Functies :
- metingen door S.T. voor monofasige of driefasige netwerken
- meting tot 90 A maximum
- berekening van totaal en per fase
- geleverd met 3 stroomtransformatoren
- 3 meetkanalen
- specifieke ingang definieert het huidige tarief
-  mogelijkheid tot aansluiten van een temperatuursensor voor binnen EK089  

of buiten EK088.

Interface voor KNX-energieteller :
Deze module is een KNX-interface voor de traditionele energietellers (zie pagina's 
6.20 en volgende).
Het wordt links van de teller geïnstalleerd en communiceert met hen via een IR- link.
Het is compatibel met het volledige gamma tellers (behalve ECM140D & 
ECR140D).

Programmering via easy link ou system link.

 X technische karakteristieken, zie pagina’s 8.71

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

Energieverbruiksmeter voeding : bus 30 V DC
+ 230 V~ (neuter noodzakelijk)

6 TE332

TE332

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

TXF121

Omschrijving Karakteristieken Breedte in z
17,5 mm

Programmatie Ref.

Interface voor energieteller

van 40 tot 125 A

voeding : bus 30 V DC 1 TXF121

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

CO2-sensor

Meet :
- CO2-concentratie
- relatieve luchtvochtigheid
- luchttemperatuur

voeding : bus 30 V DC

Berker S.1/B.3/B.7

polarwit mat 7544 13 89

polarwit glanzend 7544 13 59

antraciet mat  7544 13 85

75441389

TXE771

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Pulse gateway

Muti-energie pulsmeting

voeding : bus 30 V DC

1 kanaal TXE771

3 kanalen TXE773
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tebis buscomponenten
KNX roomcontroller

Digitale roomcontroller :
Identiek aan de digitale thermostaat (zie pagina 8.39) met :
- regeling van de verwarming en de koeling
- 9 bijkomende KNX mogelijkheden (verlichting, rolluiken, ...)
- vrij te programmeren

De roomcontroller bestaat uit :
- een display met BCU
- een toets
- een afdekplaat

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Digitale roomcontroller
met display en ingebouwde buskoppelaar

1,93 "

voeding : bus 30 V DC
+ 24 V DC

8066 01 00

8066 01 00

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

8096 01 89

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Toetsen Berker
S.1/B.3/B.7

polarwit 8096 01 89
wit glanzend 8096 01 82
antraciet 8096 01 85
aluminium 8096 01 83

Toetsen Berker
K.1/K.5

polarwit glanzend 8096 01 79
antraciet 8096 01 75
aluminium 8096 01 71

Toetsen Berker
Q.1/Q.3

polarwit soft 8096 01 29
antraciet soft 8096 01 26

Omschrijving Karakteristieken

Afdekplaten zie pagina 9.69
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tebis buscomponenten
KNX-roomcontroller Touch Control

KNX touch control
Dit 3,5 inch scherm stelt u in staat om uw hele tebis installatie te beheren :  
verlichting, dimming, rolluiken en verwarming. Daarnaast worden ook gemeten 
waarden en veiligheidsmeldingen weergegeven. 

Informatie wordt weergegeven aan de hand van duidelijke iconen. 
Er zijn maximaal 10 verschillende pagina’s instelbaar.

Elke pagina kan meerdere functies groeperen.
Een maximum van 16 scenario's zijn instelbaar.

De volgende logische functies zijn beschikbaar: 4 x EN, 4 x OF met elk 4 inputs.
Een geïntegreerde lichtsensor voor automatische aanpassing van de helderheid.

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

KNX touch control voeding : bus 30 V DC + 24 V DC
verbruik in standby 0,6 W
verbruik op BUS +/- 10 mA
inbouw via normale inbouwdoos 
met schroeven
afmetingen : 95 x 75 x 44 mm

7574 01 01

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Rechthoekige afdekplaten
Kunststof

wit glanzend 1319 89 82
polarwit glanzend 1319 70 09

polarwit mat 1319 19 09

zwart glanzend 1319 22 45

antraciet mat 1319 70 06

aluminium mat, gelakt 1319 64 24

Afgeronde afdekplaten
Kunststof

wit glanzend 1319 60 82
polarwit glanzend 1319 21 89

polarwit mat 1319 60 89

zwart glanzend 1319 21 45

antraciet mat 1319 60 86

aluminium mat, gelakt 1319 60 84

Rechthoekige afdekplaten
Glas

glas polarwit 1319 69 09
glas zwart 1319 66 16

glas aluminium 1319 64 14

Rechthoekige afdekplaten
Metaal

inox, metaal mat 1319 22 04
aluminium, aluminium geanodiseerd 1319 22 84

Afgeronde afdekplaten 
Metaal

inox, metaal mat 1319 21 04
aluminium, aluminium geanodiseerd 1319 21 84

Afgeronde afdekplaten 
Glas

glas polarwit 1319 21 09
glas zwart 1319 21 16

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

1319 89 82

1319 22 04

1319 21 89

1319 21 04

7574 01 01
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Waterdichte KNX-modules cubyko :
Met deze module kunt u intelligente knoppen combineren in een robuuste  
en waterdichte doos IP55.

Functies :
- opbouw- of inbouwdozen
- van 1 tot 4 drukknoppen

Programmering via easy link of system link.

Een module bestaat uit :
- een opbouwdoos of een inbouwkader
- een KNX-mechanisme
- één of meerdere toetsen

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Opbouwdozen of inbouwkaders zie pagina 9. 156 WNAxxx

WNA681

WNT332

WNT902

WNT954

WNT902B

WNT974B

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

KNX-mechanismen
buskoppelaar en led's inbegrepen

voeding : bus 30 V DC

1 toets, 1 drukknop WNT331

2 toetsen, 2 drukknoppen WNT332

1 toets, 2 drukknoppen WNT302

2 toetsen, 4 drukknoppen WNT304

Omschrijving Karakteristieken Ref.
grijs

Ref.
wit

Toetsen 1 toets, 1 DK WNT902 WNT902B
1 toets, 1 DK, met LED WNT912 WNT912B
1 toets, 1 DK, met etikethouder WNT922 WNT922B

1 toets, 2 DK WNT902 WNT902B
1 toets, 2 DK, met LED WNT912 WNT912B
1 toets, 2 DK, met etikethouder WNT922 WNT922B
1 toets, 2 DK, met symbolen 0 / 1 WNT932 WNT932B

2 toetsen, 2 DK WNT944 WNT944B
2 toetsen, 2 DK, met LED WNT954 WNT954B
2 toetsen, 2 DK, met rolluiksymbool WNT982 WNT982B

2 toetsen, 4 DK WNT944 WNT944B
2 toetsen, 4 DK, met LED WNT954 WNT954B
2 toetsen, 4 DK, met symbolen 0 / 1 WNT964 WNT964B
2 toetsen, 4 DK, met rolluiksymbool WNT974 WNT974B

tebis buscomponenten
Waterdichte KNX-modules cubyko

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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 8.48

quicklink
Verbonden coviva oplossing

De voordelen voor u :

 - Configuratie in modi quicklink, easy link, of system 
link (ETS)

 - Snelle & eenvoudig installatie (schroevendraaier)

 - Micromodules geïnstalleerd achter traditionele 
schakelaars

 - Compatibel KNX-systeem

 - Ideale oplossing voor renovatie

 - Kan gecombineerd worden met de coviva box om een 
installatie via smartphone te bedienen

Technische karakteristieken :

 - Compatibel met de bedrade KNX-producten

 - Beheer van de verlichting, de rolluiken en de verwarming

 - Gepreconfigureerde RF-modules zenders / ontvangers 
(868MHz)

 - LED-compatibele modules

 - 30 m bereik binnen (2 betonplaten)

 - Mogelijkheid om modules zonder N aan te sluiten

 - Keuze van het functietype voor elke module

 - Mogelijkheid om een repeaterfunctie te hebben

 - Afmetingen van de modules 40 x 40 x 18 of 20 mm

De modernisering van elektrische installaties is vandaag  
mogelijk door gebruik te maken van bestaande bedrading. 
Het quicklinksysteem biedt uw klanten onverwachte  
mogelijkheden dankzij het gebruik van KNX RF-micromodules 
geïnstalleerd achter de bestaande schakelaars en geprogram-
meerd met een schroevendraaier. In combinatie met de coviva 
box zal het quicklink systeem de klant toelaten zijn installatie 
te bedienen via een smartphone of een tablet.

Het draadloze  
gebouwenbeheersysteem
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Expert tips

01
Internationale standaard

02
quicklink-configuratie zonder 
tool (schroevendraaier) van 
de RF componenten

03
RF-micromodule  
geïnstalleerd achter de  
traditionele schakelaar, 
ideaal voor uitbreidingen  
en renovatie

04
Compatibel met bedrade 
producten

06
Eenvoudige sequenties
(covigrammen) die via het
draadloze of externe
thuisnetwerk worden gestart

07
Appli mogelijk op
Google Play of App store 
(Android versie 4, Apple 
versie 8)

08
Mogelijkheid om verbonden
producten aan te sturen 
(Voice control, Thermostaat 
Tado, Netatmo, ...)

05
De coviva box, de kern van 
de installatie TKP100A
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tebis RF-componenten
KNX-componenten

Mediakoppelaar :
Dient voor het doorsturen van signalen van de bedrade producten naar de  
draadloze producten en omgekeerd, evenals voor de programmering van de  
RF/KNX producten via easy link en system link.

EnOcean Gateway :
Deze gateway maakt een bidirectionele overdracht van signalen
mogelijk tussen het KNX-netwerk en het EnOcean-systeem.

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Mediakoppelaars voeding : bus 30 V DC
frequentie : 868.3 Mhz
bidirectioneel product

wit TR131A

titanium TR131B

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

EnOcean Gateway voeding : bus 30 V DC
frequentie : 868.3 Mhz
32 kanalen

TYC120

TR131A

TYC120
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

tebis RF-componenten
KNX-zenders

De RF-zenders zorgen voor een snelle plaatsing of uitbreiding van  
schakelpunten. Dit zonder breek- of slijpwerk.

Functies :
- aan/uit, dimmen
- op/neer + alarm
- geforceerde bediening
- scenario's

Karakteristieken :
-  unidirectionele zenders bij gebruik en bidirectioneel bij configuratie
- frequentie : 868,3MHz
- indicatie bij lage batterij
-  gemiddelde levensduur van de batterij : 5 jaar
-  bereik : 100 m in open veld (2 betonnen vloeren)

Afstandsbedieningen :
Deze zijn verkrijgbaar in 2, 4, 6 en 18 kanalen, met of zonder sleutelhanger. 

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

RF-ingangsmodules 
2 ingangen met batterij

afmetingen : 41 X 39,5 x 11 mm

voeding : lithiumbatterij CR2430 3 V 
levensduur : 5 jaar

TRM702A

RF-ingangsmodules 
2 ingangen met 230 V~

afmetingen : 53 x 48 x 27 mm

voeding 230 V~ 50 Hz TRB302B

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

RF-helderheidssensor voeding : 2 x AAA LRO3 1,5 V
- lichtdrempel zon : > 1500 lux
- lichtdrempel schemer : < 500 lux
- met 2 potentiometers
- met indicatie-LED
- met zuignap

TRC321B

RF-magneetcontact voeding : 2 x AAA LRO3 1,5 V
-  met automatische en manuele 

modus
- met indicatie-LED
-  mogelijkheid om een extern  

contact aan te sluiten

TRC301B

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

RF-afstandsbedieningen voeding : lithiumbatterij en 2 x CR2430 3 V
levensduur : 3 jaar

Afstandsbediening 2 kanalen
met sleutelhanger (wit/grijs)

2 toetsen TU402

Afstandsbediening 4 kanalen
met sleutelhanger (wit/grijs)

4 toetsen TU404

Afstandsbediening 2 kanalen
(wit)

6 toetsen TU406

Afstandsbediening 18 kanalen
(donkerblauw)

7 toetsen TU418

TRM702A

TU402

TRC321B

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.
mechanismen

+ toetsen

RF drukknoppen gallery voeding : batterij 1 x CR2430 3V
muursteun : WXA450R
toetsen : WXE30x B, T, N
afdekplaten : p.10.04

2 toetsen  WXF092
 WXE302x

4 toetsen  WXF094
 WXE304x

6 toetsen  WXF096
 WXE306x

WXF092

WXE302B
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tebis RF-componenten
KNX-zenders

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

RF bewegingsmelders
met batterij

- IP55
- 220°
- installatiehoogte 2,5 m
- lichtdrempel 5 tot 1000 lux
- detectiezone frontaal : 16 m
- detectiezone zijdelings : 8 m
- levensduur 5 jaar

voeding : 3x AAA LRO3 batterij

wit TRE500

antraciet TRE501

RF bewegingsmelders
met zonnecel

- IP55
- 220°
- installatiehoogte 2,5 m
- lichtdrempel 5 tot 1000 lux
- detectiezone frontaal : 16 m
- detectiezone zijdelings : 8 m

voeding : zonnecel (zonder batterij)

wit TRE510

antraciet TRE511

Hoekmontageadapter 

Voor montage op zowel binnen- als  
buitenhoeken. Voor RF bewegingsmelders

wit EE855

antraciet EE856

TRE500

TRE510

De RF-zenders zorgen voor een snelle plaatsing of uitbreiding van schakelpunten. 
Dit zonder breek- of slijpwerk.

Functies :
- aan/uit, dimmen
- op/neer + alarm
- geforceerde bediening
- scenario's

Programmatie Karakteristieken Programmatie Ref.

Bewegingsmelder met zonnecel 
met 1 uitgang 10 A

Vooraf geconfigureerde kit ON/OFF
IP55

voeding : zonnecel (zonder batterij)

wit  TRE700

TRE700
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

tebis RF-componenten
KNX-zenders / -ontvangers voor rolluiken

RF-rolluikontvangers :
Ze dienen als vermogensinterfaces voor de aansturing van rolluik-,
jaloezie- of lamellenmotoren.

Functies :
- op / neer
- geforceerde bediening
- lamellenverstelling
- alarm voor wind en regen

Micromodules zenders / rolluikontvanger
Standaard zijn de 2 ingangen zo ingesteld dat ze 2 drukknoppen (op en neer)  
ontvangen om de opening te bedienen die op het product is aangesloten.

Karakteristieken :
- zendfrequentie : 868 MHz
- bereik in open veld : 100 m
- bereik binnen : 30 m
- aantal mogelijke verbindingen : max. 20 verbindingen per ontvanger
- met repeaterfunctie (TRM692G)

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Inbouwmodule rolluik / jaloezie

zender / ontvanger
40 x 40 x 20 mm

voeding : 230 V~

1 motoruitgang 3 A
+ 2 potentiaalvrije ingangen

TRM692G

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Opbouwmodule
rolluik / jaloezie IP55

zender / ontvanger
150 x 85 x 35 mm

voeding : 230 V~

1 motoruitgang 10 A AC 1 230 V~
+ 2 potentiaalvrije contacten 10 A

TRE221

TRM692G

TRE221
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tebis RF-componenten
KNX-ontvangers / zenders voor de verlichting

RF-ontvangers verlichting :
Ze dienen als interface om ontvangen RF-signalen om te zetten naar 
verlichtingscommando's.

Functies :
- AAN/UIT (afstandsschakelaar)
- AAN
- UIT
- AAN/UIT (schakelaar)
- tijdvertraging
- geforceerd AAN
- geforceerd UIT

Tussenstekkers :
Ze dienen voor het omzetten van een vast stopcontact in een bediend  
stopcontact.

TRB201 :
Belastingen :
Halogeen-, gloeilampen : 230 W
Elektronische en ferromagnetische transfo. : 1500 VA
LED- en TL-lampen : 6 x 18 W

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Inbouwmodule
voor verlichting

afmetingen : 53 x 48 x 27 mm

voeding : 230 V~ 50 Hz

1 uitgang ON/OFF
16 A AC1 230 V~

TRB201

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Tussenstekker 1 uitgang 16 A 230 V~
locale bediening op
stopcontact mogelijk

TRC270F

TRB201

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Opbouwmodule IP55
voor verlichting

afmetingen : 150 x 25 x 35 mm

voeding : 230 V~ 50 Hz

1 uitgang AAN/UIT
10 A AC1 230 V~

TRE201

2 uitgangen AAN/UIT
10 A AC1 230 V~

TRE202

1 uitgang AAN/UIT
10 A AC1 230 V~
+ 1 potentiaalvrije ingang

TRE400

TRE201

TRC270F
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Micromodules zenders / rolluikontvanger :
Deze modules combineren de functies van zender en ontvanger.
Voor de on/off modules : ingang 1 is standaard ingesteld om de lokale uitgang  
in de schakelfunctie te bedienen en ingang 2 is niet voorgeprogrammeerd.  
Voor de dimmodule : ingang 1 is geconfigureerd om de lokale uitgang in dimfunctie 
te bedienen en ingang 2 is niet voorgeprogrammeerd de ingangen die standaard 
ingesteld zijn, kunnen opnieuw worden geprogrammeerd.

Karakteristieken :
- zendfrequentie : 868 MHz
- bereik in open veld : 100 m
- bereik binnen : 30 m
- aantal mogelijke verbindingen : max. 20 verbindingen per ontvanger
- afmetingen : 40 x 40 x 20 mm
- met repeaterfunctie (TRM693G en TRM694G)

TRM690G :
Belastingen :
Halogeen-, gloeilampen : 10…200 W
Dimbare LED-lampen : 3…70 W
Elektronische of ferromagnetische transfo. : 10…175 VA
! Compacte TL-lampen en niet-dimbare LED’s zijn niet compatibel
met dit product.

TRM693G :
Belastingen :
Halogeen-, gloeilampen : 500 W
LED- en compacte TL-lampen : 150 W
Elektronische en ferromagnetische transfo. : 10…250 VA

TRM694G :
Belastingen :
Halogeen-, gloeilampen : 600 W
LED- en compacte TL-lampen : 40 W
Elektronische en ferromagnetische transfo. : 600 VA

TRM691E :
Belastingen :
Halogeen-, gloeilampen : 10…200 W
Dimbare LED-lampen : 3…70 W
Elektronische of ferromagnetische transfo. : 10…175 VA

TRM600 :
Module bestuurd door de RF-zenders. Bij elke ontvangen bediening, sluit het  
uitgangscontact gedurende 20 ms om de betreffende afstandsschakelaar of  
tijdschakeling te besturen. Hij wordt achter een bestaande drukknop van een  
traditionele afstandsschakelaar of trappenhuisautomaat gëinstalleerd.

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

Inbouwmodule voor verlichting
zonder nulleider
Dimbare led’s en compacte TL-lampen
verplicht

voeding : 230 V~

1 uitgang On/Off 200 W AC1
+ 2 potentiaalvrije ingangen

TRM690G

Inbouwmodule voor verlichting
met nulleider

voeding : 230 V~

1 uitgang On/Off 3 A 500 W AC1
+ 2 potentiaalvrije ingangen

TRM693G

Inbouwmodule voor verlichting
potentiaalvrije uitgang

voeding : 230 V~

1 uitgang On/Off 4 A 600 W AC 1
+ 2 potentiaalvrije ingangen

TRM694G

TRM690G

TRM693G

TRM691E

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Inbouwmodule
voor dimmen
zonder nulleider

Automatische detectie van het belastingstype
Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting
Bediening mogelijk via 1 of 2 DK

voeding : 230 V~

1 dimbare uitgang 200 W AC1
+ 2 potentiaalvrije ingangen

TRM691E

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Module voor het bedienen van een
afstandsschakelaar en een
bestaande tijdschakeling in 230 V~
zonder nulleider

Levert gekalibreerde impulsen die het
indrukken van een drukknop simuleren

voeding : 230 V~

1 impulsuitgang van 200 ms

TRM600

tebis RF-componenten
KNX-zenders / -ontvangers voor de verlichting

TRM600
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coviva smartbox :
In combinatie met de micromodules maakt coviva visualisatie en
bediening mogelijk van de traditionele installatie via een speciale
applicatie. Deze is compatibel met Apple- en Android-smartphones.
De programmering is voorbehouden voor de installateurs die een
“myHager”-account hebben (gratis via hager.be).

Karakteristieken :
- zendfrequentie : 868 / 433 MHz
- bereik in open veld : 300 m
- afmetingen : 178,5 x 156 x 48,4 mm
- werkingstemperatuur : 0 °C tot +40 °C
- netwerkaansluiting LAN cat. 5e
- bedrijfsspanning : 5 V DC
- verbruik : < 3 W

De smartbox wordt geleverd met :
- een adapter voor wandmontage
- een RJ45-kabel
- een adapter 230 V~/ 5 V DC.

Wifi USB-stick :
Maakt het mogelijk om de coviva box te installeren, met stroomvoorziening,  
waar de klant maar wil. Het vervangt de LAN-verbinding via de RJ45-kabel.

- Stroomopname max. 250 mA

Omschrijving Karakteristieken Ref.

coviva smartbox voeding : 230 V~ TKP100A

Wifi-LAN-adapter bedrijfsspanning : 5 V DC TKH181

Wifi USB-stick voor TKP100A bedrijfsspanning : 5 V DC TKH180

TKP100A

TKH180

TKH181

coviva componenten
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 8.58

Berker.net
Universeel elektronisch  
platform

De voordelen voor u :

 - Uniek mechanisme, bekabelde of RF-bediening naar keuze

 - De geïntegreerde module vervult de rol van actor, 
de extra module is de elektronische besturing

 - Gebruiksklare oplossing (geen domotica)

 - Beheer van verlichting en rolluiken

Technische karakteristieken :

 - De draadloze componenten zijn 100 % KNX en zijn 
programmeerbaar via quicklink, easy link en system link

 - Programmering van de RF-producten in quicklink-modus 
zonder gereedschap en opleiding

 - Compatibel met de Hager RF-componenten

 - 2-draads of draadloze modules naar keuze

 - Laag energieverbruik

Met het Berker.net-platform kunt u lichtkringen en rolluiken 
via één enkel mechanisme aansturen, dat via een drukknop 
of een traditionele bedrade of KNX RF-bewegingsmelder kan 
worden aangestuurd en zo een hoge mate van flexibiliteit en 
functionaliteit garandeert.

Principe : u verwijdert het bestaande mechanisme van de 
muur en vervangt het door een compatibel (zonder de
bedrading te vervangen) maar efficiënter product. 
Als u een bedieningspunt wilt toevoegen waar geen 
bedrading is, kunt u ook een draadloze module installeren 
(met batterij of zonne-energie).
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03 0401
Internationale standaard

02
quicklink-configuratie 
zonder gereedschap

Universele dimmer  
met automatische  
detectie van belastingen

05
3 voedingen mogelijk :  
via de inbouwmodule, met 
batterij of zonne-energie

06
Een ruime keuze aan
mogelijkheden voor  
verlichting en rolluiken  
(zie keuzetabel pagina 8.73)

Expert tips

2-draads of draadloos,
1 enkel platform
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Elektronisch platform Berker.net
Inbouwmodules

Met het Berker.net-platform kunt u lichtkringen via één enkel mechanisme  
aansturen en dimmen, dat via een drukknop of een traditionele bedrade of KNX 
RF-bewegingsmelder kan worden bediend.

Zie keuzetabel pagina 8.73

Inbouwmodules :

Karakteristieken :
- laag verbruik : < 0,3 W
- schroefklemmen : max 2 x 1,5 mm² / 1 x 2,5 mm²
- inbouwdiepte : 32 mm
- werkingstemperatuur : -5 tot +45 °C
- belasting-kabellengte : max. 100 m
- enkel compatibel met dimbare belastingen

Communicatiemodule zonder neuter :
Zie belastingsdetails pagina 9.34
Gloei-, halogeenlampen : 25…400 W
Dimbare LED-lampen : 5…70 W
Dimbare CFL-lampen : 10…80 W
Conventionele en elektronische transformatoren : 25…400 W/VA

Schakelmodule met nulleider :
Zie belastingsdetails pagina 9.34
Belastingen : min 15 W
Gloei-, halogeenlampen : 2300 W
Dimbare LED- en CFL-lampen : 440 W
Conventionele en elektronische transformatoren : 1500 W/VA
Fluorescentielampen met elektronische ballasten : 22 x 20 W

Dimmodule 1 kring :
Dimmer met automatische herkenning van de belasting
Zie belastingsdetails pagina 9.18
Belastingen :
Gloei-, halogeenlampen : 25…400 W
Dimbare LED-lampen : 5…70 W
Dimbare CFL-lampen : 10…80 W
Conventionele en elektronische tranformatoren : 25…400 W/VA

Dimmodule 2 kringen :
Dimmer met automatische herkenning van de belasting
Zie belastingsdetails pagina 9.18

DALI-module :
Zie belastingsdetails pagina 9.18

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Schakelmodule
zonder nulleider

enkel compatibel
met dimbare belastingen

voeding : 230 V~

module voor Series S./B./Q./K./R. 8512 11 00
module voor Series 1930/R.classic 8512 11 01

Schakelmodule
met nulleider

enkel compatibel
met dimbare belastingen

voeding : 230 V~

module voor Series S./B./Q./K./R. 8512 12 00
module voor Series 1930/R.classic 8512 12 01

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Dimmodule
1 kring
zonder nulleider

voeding : 230 V~

module voor Series S./B./Q./K./R. 8542 12 00
module voor Series 1930/R.classic 8542 12 01

Dimmodule
2 kringen
zonder nulleider

voeding : 230 V~

module voor Series S./B./Q./K./R. 8542 21 00

Omschrijving Karakteristieken Ref.

DALI-module voeding : 230 V~

module voor Series S./B./Q./K./R. 8542 17 00

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Rolluikmodule
5A

voeding : 230 V~

module voor Series S./B./Q./K./R. 8522 11 00

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

85121100

85421200

85421700

85221100
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Elektronisch platform Berker.net
Inbouwmodules

Met het Berker.net-platform kunt u lichtkringen via één enkel mechanisme  
aansturen en dimmen, dat via een drukknop of een traditionele bedrade of KNX 
RF-bewegingsmelder kan worden bediend.

Secundaire module voor bewegingsmelder :
Aansluiting op een hoofdschakel- of dimmodule.

Karakteristieken :
- laag verbruik : < 0,3 W
- schroefklemmen : max 2 x 1,5 mm² / 1 x 2,5 mm²
- inbouwdiepte : 32 mm
- werkingstemperatuur : -5 tot +45 °C

Voeding voor RF-module :
Module te gebruiken in combinatie met de KNX RF-modules

85320100

85020100

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Voeding
voor RF-module

voeding : 230 V~

module voor Series S./B./Q./K./R. 8502 01 00
module voor Series 1930/R.classic 8502 01 01

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Secundaire module
voor bewegingsmelder
met nulleider

voeding : 230 V~

module voor Series S./B./Q./K./R. 8532 01 00
module voor Series 1930/R.classic 8532 01 01

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Elektronisch platform Berker.net
Traditionele bedrade bedieningsmodules

85141182

Met het Berker.net-platform kunt u lichtkringen via één enkel mechanisme  
aansturen en dimmen, dat via een drukknop of een traditionele bedrade of KNX 
RF-bewegingsmelder kan worden bediend.

De besturingsmodules worden gebruikt in combinatie met de inbouwmodules om 
de functie van het geheel te bepalen. De uitbreidingen (zenders en ontvangers) 
kunnen worden gerealiseerd met RF-modules.

Zie keuzetabel pagina 8.73

Bewegingsmelders comfort :
Integreert naast de standaardfunctie :
- aanwezigheidssimulatie,
- moduskeuze : on / off / auto
- geforceerde bediening : 2 uur
- inschakeltijd : 10 s tot 30 min.
- demontagebeveiliging
- uitschakelmelding bij montage op de dimmodule

Omschrijving Karakteristieken Ref.
Enkelv. DK

Ref.
Dubbele DK

Drukknoppen
enkelvoudig en dubbel

voeding : via het mechanisme

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend 8514 11 82 8514 21 82
polarwit glanzend 8514 11 89 8514 21 89
polarwit mat 8514 11 88 8514 21 88
aluminium mat gelakt 8514 11 83 8514 21 83
antraciet mat gelakt 8514 11 85 8514 21 85
Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 8514 11 29 8514 21 29
antraciet soft gelakt 8514 11 26 8514 21 26
Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 8514 11 79 8514 21 79
antraciet mat gelakt 8514 11 75 8514 21 75
aluminium mat gelakt 8514 11 77 8514 21 77
inox mat gelakt 8514 11 73 8514 21 73
Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 8514 11 39 8514 21 39
zwart glanzend 8514 11 31 8514 21 31

Omschrijving Karakteristieken Ref.
Standaard

Ref.
Comfort

Bewegingsmelders
standaard en comfort
IR 1,1m

voeding : via het mechanisme

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend 8534 11 82 8534 12 82
polarwit glanzend 8534 11 89 8534 12 89
polarwit mat 8534 11 88 8534 12 88
antraciet mat gelakt 8534 11 85 8534 12 85
aluminium mat gelakt 8534 11 83 8534 12 83
Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 8534 11 29 8534 12 29
antraciet soft gelakt 8534 11 26 8534 12 26
Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 8534 11 79 8534 12 79
antraciet mat gelakt 8534 11 75 8534 12 75
aluminium mat gelakt 8534 11 77 8534 12 77
inox mat gelakt 8534 11 73 8534 12 73
Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 8534 11 39 8534 12 39
zwart glanzend 8534 11 31 8534 12 31

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Rolluik-drukknoppen voeding : via het mechanisme

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend 8524 11 82
polarwit glanzend 8524 11 89
polarwit mat 8524 11 88
antraciet mat gelakt 8524 11 85
aluminium mat gelakt 8524 11 83
Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 8524 11 29
antraciet soft gelakt 8524 11 26
Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 8524 11 79
antraciet mat gelakt 8524 11 75
aluminium mat gelakt 8524 11 77
inox mat gelakt 8524 11 73
Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 8524 11 39
zwart glanzend 8524 11 31

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

85241182

85341182
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Elektronisch platform Berker.net
RF-bedieningsmodules

85145182

85145139

Met het Berker.net-platform kunt u lichtkringen via één enkel mechanisme  
aansturen en dimmen, dat via een drukknop of een traditionele bedrade of KNX  
RF-bewegingsmelder kan worden bediend.

De besturingsmodules worden gebruikt in combinatie met de inbouwmodules om 
de functie van het geheel te bepalen. De uitbreidingen (zenders en ontvangers) 
kunnen worden gerealiseerd met RF-modules (voeding via de inbouwmodule of via 
batterijen of zonne-energie, zie volgende pagina).

Zie keuzetabel pagina 8.73

Met de eenvoudige drukknoppen kunt u radiosignalen ontvangen en verzenden 
naar max. 20 radio-deelnemers. Ze zijn programmeerbaar via 2  
programmeermodi : quicklink en system link.

De enkelvoudige DK zijn alleen compatibel met de enkelvoudige schakel- en  
dimmodules (1 kring).
De dubbele DK zijn alleen compatibel met de dubbele dimmodule (2 kringen).
Om sets 1930/R.classic te maken, neem de DK R.1/R.3 met de speciale  
afdekplaten 1930/R.classic p. 9.117.

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.
Enkelv. DK

Ref.
Dubbel DK

Drukknoppen
enkelvoudig en dubbel
RF

in combinatie met een
inbouwmodule

voeding : via het mechanisme

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend 8514 51 82 8514 61 82
polarwit glanzend 8514 51 89 8514 61 89
polarwit mat 8514 51 88 8514 61 88
aluminium mat gelakt 8514 51 83 8514 61 83
antraciet mat gelakt 8514 51 85 8514 61 85
Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 8514 51 29 8514 61 29
antraciet soft gelakt 8514 51 26 8514 61 26
Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 8514 51 79 8514 61 79
antraciet mat gelakt 8514 51 75 8514 61 75
aluminium mat gelakt 8514 51 77 8514 61 77
inox mat gelakt 8514 51 73 8514 61 73
Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 8514 51 39 8514 61 39
zwart glanzend 8514 51 31 8514 61 31

Bewegingsmelders
comfort
RF
IR 1,1 m

in combinatie met een
inbouwmodule

voeding : via het mechanisme

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend 8534 51 82
polarwit glanzend 8534 51 89
polarwit mat 8534 51 88
aluminium mat gelakt 8534 51 83
antraciet mat gelakt 8534 51 85
Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 8534 51 29
antraciet soft gelakt 8534 51 26
Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 8534 51 79
antraciet mat gelakt 8534 51 75
aluminium mat gelakt 8534 51 77
inox mat gelakt 8534 51 73
Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 8534 51 39
zwart glanzend 8534 51 31

Rolluik-drukknoppen
RF

in combinatie met een
inbouwmodule

voeding : via het mechanisme

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend 8524 52 82
polarwit glanzend 8524 52 89
polarwit mat 8524 52 88
aluminium mat gelakt 8524 52 85
antraciet mat gelakt 8524 52 83
Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 8524 52 29
antraciet soft gelakt 8524 52 26
Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 8524 52 79
antraciet mat gelakt 8524 52 75
aluminium mat gelakt 8524 52 77
inox mat gelakt 8524 52 73
Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 8524 52 39
zwart glanzend 8524 52 31

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

85245282

85345182
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Elektronisch platform Berker.net
RF-bedieningsmodules

Met het Berker.net-platform kunt u lichtkringen via één enkel mechanisme  
aansturen en dimmen, dat via een drukknop of een traditionele bedrade of KNX 
RF-bewegingsmelder kan worden bediend.
De RF-drukknoppen kunnen worden gekoppeld aan een inbouwmodule  
(zie vorige pagina) of afzonderlijk worden geïnstalleerd (batterij of zonne-energie).

Dit systeem maakt het mogelijk om het aantal bedieningspunten te verhogen  
zonder bedrading. Ze zijn extra vlak en worden op de muur gekleefd of geschroefd.

Karakteristieken :
- frequentie : 868,3 MHz
- voeding : 1 batterij CR2430 3 V
- indicatie bij lage batterij
- met configuratie- en led-toets
- programmeerbaar via de 3 configuratiemodi

Afwerkingskaders : zie pagina 9.68

85655282

85656182

85655279

85655139

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.
Enkelv. DK

Ref.
Dubbele DK

Drukknoppen
enkelvoudig en dubbel
RF batterijgevoed

voeding : 1 batterij CR2430

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend 8565 52 82 8565 62 82
polarwit glanzend 8565 52 89 8565 62 89
polarwit mat 8565 52 88 8565 62 88
aluminium mat gelakt 8565 52 83 8565 62 83
antraciet mat gelakt 8565 52 85 8565 62 85
Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 8565 52 29 8565 62 29
antraciet soft gelakt 8565 52 26 8565 62 26
Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 8565 52 79 8565 62 79
antraciet mat gelakt 8565 52 75 8565 62 75
aluminium mat gelakt 8565 52 77 8565 62 77
inox mat gelakt 8565 52 73 8565 62 73
Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 8565 52 39 8565 62 39
zwart glanzend 8565 52 31 8565 62 31

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.
Enkelv. DK

Ref.
Dubbele DK

Drukknoppen
enkelvoudig en dubbel
RF op zonne-energie

voeding : zonne-energie

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend 8565 51 82 8565 61 82
polarwit glanzend 8565 51 89 8565 61 89
polarwit mat 8565 51 88 8565 61 88
aluminium mat gelakt 8565 51 83 8565 61 83
antraciet mat gelakt 8565 51 85 8565 61 85
Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 8565 51 39 8565 61 39
zwart glanzend 8565 51 31 8565 61 31

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Bus KNX
30 V DC

L
N

230 V  50/60 Hz

30 V DC

NL
1 3 5

Bus KNX
30 V DC

L
N

230 V  50/60 Hz

30 V DC

NL
1 3 5

TXA112

Bus KNX
30 V DC 24 V DC

L
N

230 V  50/60 Hz

TXA114

255 mA 24 V DC
640 mA

C1

C2

C1 C2

TXA114

24 V DC
30 V DC

C1 C2

NL

tebis buscomponenten  
Voedingsmodules

TXA111 TXA112 TXA114

voedingsspanning 230 V~ 50/60 Mh

uitgangsspanning 30 V DC 320 mA 30 V DC 640 mA 30 V DC 320 mA
24 V DC 6400 mA

reset via bus verbreking

maximaal ingangsvermogen 15 VA 24 VA 4.4 W

verbruik zonder belasting waarden niet beschikbaar waarden niet beschikbaar 260 mW

aansluiting : 230 V soepele of 
stijve draad

0.75² tot 2.5²

afmetingen 4 x 17,5 mm

werkingstermperatuur -5 °C tot +45 °C

opslagtemperatuur -20 °C tot +70 °C

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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TXB 304 TXB344

TXA306        

30V DC
- +

Bus 
30 V

auto

E4

E3

E6E6

E5E5

9
E5

11

10 12
E6

5
E3

7

6 8
E4

E2E2

E1E1

1 3
E1

2 4
E2

+

N

48 V AC

24 V DC

230 V AC

L

-

L2
N1
L1

N2
L3
N3

1

Caractéristiques techniques / Technische Daten / Technical
characteristics / Technische kenmerken / Caratteristiche tecniche TXA306

Tension
aux entrées

Signal-
spannung Signal voltage Signaal-

spanning
Tensione di
segnale

24 ... 230 V 
AC (50Hz)/DC

Distance 
maximun de
raccordement

Leitungslänge

Maximum
connection 
distance per
input

Maximum
aansluitafstand
per ingang

Distanza 
massima tra
contatto 
e ingresso

100 m

Alimentation
produit

Versorgungs-
spannung Supply voltage Voedings-

spanning
Tensione di
alimentazione 30 V DC

Consommation
bus typique

Typ. Bus 
belastung

Busline typ.
consumption

Buslijn typ.
verbruik

Consumo 
Bus typ. 6 mA

Consommation
bus maximale

Max. Bus
belastung

Busline max
consumption

Buslijn max
verbruik

Consumo 
Bus max 7 mA

Encombrement Abmessung Dimensions Afmetingen Ingombro 6 x 17,5 mm

Indice de 
protection Schutzart Degree of

protection
Beschermings-
graad

Grado di 
protezione IP 30

T° de 
fonctionnement

Betriebs-
temperatur

Operating
temperature

Bedirijfs-
temperatuur

T° di 
funzionamento 0 °C —> + 45 °C

T° de stockage Lager-
temperatur

Storage
temperature

Opslag-
temperatuur

T° di 
stoccaggio

- 20 °C —> + 70
°C

Normes Standard Norm Norm Norma NF EN 60669-2-1
NF EN 50428

Raccordement / Anschluss / Connections /
Ligaçoes / Anslutning 0,75 —> 2,5 mm²

3

1
auto

Commutateur

2 LED
3 BP
4 BP lumineux d’adressage physique.

2

310

5 7
E1

9 11
E3

13 15
E5

17 19
E7

21 23
E9

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
E2 E4 E6 E8 E10

E1 E3 E5 E7 E9

E2 E4 E6 E8 E10

Bus 
30 V

Technische karakteristieken

ge
el

ro
od

gr
oe

n
bl

au
w

led voor 
fysieke 
adressering

DK
test / adressering

standaard DK of 
schakelaar

led voor 
fysieke 
adressering

DK
test / adressering

standaard DK of 
schakelaar

led

Inbouwmodule met 4 ingangen
TXB304 

Module met 4 of 10 ingangen
TXA304 - TXA310

Module met 6 ingangen
TXA306
Aansluitvoorbeeld met verschillende ingangstypes

Inbouwmodule met 4 ingangen / 4 uitgangen led
TXB344 

tebis buscomponenten 
Ingangsmodules

TXB302 TXB304 TXB322 - TXB344 TXA304 TXA310
4 z 6 z

- -

-

-

6 z
TXA306

2 of 4 uitgangen  
1,8 V DC Imax 850 �A

10 mA per ingang

100 m 

op DIN-rail

230 V~ (- 15 / + 10 %)

 via    klemmen
 -  0,75 tot 6� met soepele  

of stijve draad

0,5 mA

in inbouwdoos met een minimale diepte van 40 mm

 5 V DC impulsspanning geleverd door het product 

afneembare connector van 200 mm lang die tot 5 m 
kan worden verlengd

voeding

ingangen

uitgangen (led‘s)

geleverde spanning

contactstroom

ruststroom

afstand tussen con-
tacten en product

aansluiting op 
KNX-bus

aansluiting van de 
ingangen

werkingstemperatuur
opslagtemperatuur

- 5 °C tot + 45 °C
- 25 °C tot + 55 °C

 afneembare connector van 200 mm lang

via rode en zwarte klem TG008

montage

bus 30 V DC

2 voor potentiaal-
vrije contacten

afmetingen

4 ingangen 230 V 10 ingangen 230 V   2 (TXB322) of 4 (TXB344) voor  
potentiaalvrije contacten

h. 35 x l. 38 x p. 12 mm

6 universele  
ingangen

 karakt.
referenties

quickconnect
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tebis buscomponenten
Aanwezigheidsmelders voor inbouw

L N

ballast

da+ da-

N
L

230 V�

Bus 30V

N
L

230 V�

L’ L

Bus 30V

AI1_EEK510B_T4_02

h

Y

X Y

h

X

h

x
y

ech40%

2,5m2,5m

2,
5m

6m

1m

- +

M

- +

M

t

DALI ballast

overlapping

Plafond

 referenties
karakteristieken

TCC520E TCC521E TCC510S

instelling lichtsterktedrempel 5 tot 1000 lux

uitgang uitgang fase DALI / DSI
24 ballasten

geen ingebouwde 
uitgang

onderbrekingsvermogen AC1
- gloeilamp 230 V
- halogeenlamp 230 V
- halogeenlamp met ferro. transfo
- halogeenlamp met elektro. transfo
- parallel-gecompenseerde TL-lampen
-  TL-lampen voor elektro.  

voorschakelaar 
- compacte TL-lampen

16 A
2300 W
2300 W
1500 W
1500 W
1000 W / 130�F
1000 W

23 x 23 W

DALI busvoeding 
met 24 ballasten  
14 V / 50 mA

-

werking van de externe DK DK KNX : afhankelijk van de programmering

aansluiting  - stijve draad 
- soepele draad

0,5 mm² tot 1,5 mm²
0,5 mm² tot 1,5 mm² 

beschermingsgraad IP 41 / IK 03

werkingstemperatuur - 10 °C tot + 45 °C

opslagtemperatuur - 20 °C tot + 60 °C

boordiameter 60 mm

programmering system link easy link

Met de afstandsbediening EE808 kan de  
eindgebruiker : 
- het licht in- / uitschakelen
- het licht dimmen (lange druk > 5 s.)
- de scenario‘s 1, 2, 3, 4 controleren
Een korte druk roept een lichtsterktedrempel op, 
een lange druk (> 5 s.) slaat een nieuwe op.

Aansluitschema‘s
TCC520E (TCC510S : idem maar zonder ingebouwd contact)

TCC521E

10 < t < 28 mm

 Montage

Beschermingsdeksel

Kabelklem

Technische karakteristieken

Detectiezone TCC520E / TCC510S / TCC521E / TCC530E

De „y“-waarden worden weer - 
gegeven voor de laterale detectie.  
De detectiezone kan verkleind  
worden bij verplaatsing in de  
richting van de detector.

Afstandsbediening voor de instellingen

Afstandsbediening voor de gebruiker

Als de potentiometer op „auto test“ staat kan de  
afstandsbediening EE807 de volgende parameters  
instellen : 
-  lichtsterkteniveaus in Lux (

- +

M

)
- tijdvertraging (

- +

M

)
- aanwezigheids- / afwezigheidsmodus 

- +

M

- opstarten 

- +

M

- reset
- testmodus
- werking van de cel (actief of passief)

h 2,5 m 3 m 3,5 m

x 5 m 5 m 5 m

y 7 m 8 m 9 m
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tebis buscomponenten 
Uitgangsmodules voor verlichting

TYA610A TXA606B
TXA610B
TYA610B
TYA604B

16 A 
capacitieve belastingen

10 A

TYA610C
TYA604C

16 A4 A

TXA604D
TXA606D
TXA610D
TYA610D
TYA606E

quickconnect

      referenties

karakteristieken

TXM616D
TXM620D

In

onderbrekingsvermogen :
- gloeilamp en halogeenlamp 230 V
- LS-halogeenlamp ferromagnetische transfo.
- ZLS-halogeenlamp elektronische transfo.
- niet-gecompenseerde TL-lampen
- parallel-gecompensserde TL-lampen
- TL-lampen voor elektronische voorschakelaar
- compacte TL-lampen / LED

2300 W
1500 W
1500 W
1000 W
1000 W, 130 uF
20 x 36 W  
25 x 18 W 

1200 W
1200 VA
1000 VA
1000 W
niet geschikt
15 x 36 W
12 x 23 W

voeding van de module
maximum dissipatie
werkingstemperatuur
opslagtemperatuur
beschermingsgraad
aansluitcapaciteit soepele- of stijve draad
            aansluiting

bus 30 V DC
20W / 25W
0 °C tot + 45 °C
- 20 °C tot + 70 °C
IP30
0,75 tot 2,5�

neen

bus 30 V DC
3 / 5 / 15 / 6 W
0 °C tot + 45 °C
- 20 °C tot + 70 °C
IP30
0,75 tot 2,5�

ja

2300 W
1600 VA
1200 VA
1200 W
niet geschikt
20 x 36 W
18 x 23 W

bus 30 V DC
8 /12 / 15 / 12 W
0 °C tot + 45 °C
- 20 °C tot + 70 °C
IP30
0,75 tot 2,5�

ja

800 W
800 VA
800 VA
800 W
niet geschikt
12 x 36 W
6 x 23 W

bus 30 V DC
1 / 1 / 15 / 2 W
0 °C tot + 45 °C
- 20 °C tot + 70 °C
IP30
0,75 tot 2,5�

ja

16 A capacitieve 
belastingen

2300 W
1600 VA
1200 VA
1200 W
1500 W met 200 µF
20 x 36 W
18 x 23 W

bus 30 V DC
12 / 12 / 15 / 8 W
0 °C tot + 45 °C
- 20 °C tot + 70 °C
IP30
0,75 tot 2,5�

ja

In de Auto-modus zijn de aan-/uitschakelcommando’s afkomstig van het tebis-systeem.
In de Manu-modus  zijn deze commando’s toegankelijk via drukknoppen op
de voorzijde van de module (geforceerde bediening).

Technische karakteristieken

Elektrische aansluitingen

TXA6…
TYA6…

TXM6…

30V DC
- +

auto

C8

C7

C10C10

C9C9

13 15
C7 C8

17
C9

19
C10

14 16 18 20
C7 C8 C9 C10

7 9
C4 C5

11
C6

8 10 12
C4 C5 C6

C2

C1

C4C4

C3C3

C6C6

C5C5

1 3
C1 C2

5
C3

2 4 6
C1 C2 C3

TYA610x         

auto 1
auto 2

1
2

C1/C9 C3/C11 C5/C13 C7/C15

C2/C10 C4/C12 C6/C14 C8/C16

L3
L2
L1

N

Bus KNX
30 V

Bus KNX
30 V
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tebis buscomponenten
Dimmodules

TYA661A

TX211A TX211A

TYA670D

TYA663A

TYA670W : KNX/DALI gateway

Programmatie uitsluitend via system link
Aantal DALI-producten : max. 64 in 32 groepen
Totaal vermogensverlies : max. 3W
Transmissiesnelheid : 1200 bit/s.
DALI protocol : DIN EN 60929
 Max. kabellengte tussen TX216 en DALI-ontvanger :  
300M met kabel 1,5²
 Weerstand van de DALI-leiding : max. 4 Ohm, enkele lengte  
(8 Ohm heen- en teruggeleiding).
Werkingstemperatuur : -5 °C tot +45 °C

De DALI-stuurspanning is een functionele laagspanning (ZLVS)

TXA661A, TXA661B / TYA661A, TYA661B  : 1 uitgang 300 W / 600 W TXA663A / TYA663A : monofasig product 1 tot 3 uitgangen

F
N

F
N

F
N

F
N

visualisering van de 
uitgangstoestand

DK voor geforceerde 
bediening in manu modus

auto/manu
omschakelaar

LED kortsluiting en 
overbelasting

drukknop met verklikker voor 
fysieke adressering

LED 
oververhitting

visualisering van de 
uitgangstoestand

DK voor geforceerde 
bediening in manu modus

Auto/Manu 
omschakelaar

expert modus

LED kortsluiting en 
overbelasting

drukknop met verklikker 
voor fysieke adressering

omschakelaar met 3 standen :
- 3 x 300 W
- 1 x 600 W + 1 x 300 W
- 1 x 900 W

LED 
oververhitting

belasting
EV102
EV100 

Auto/
manu  
omscha-
kelaar

DALI aansluiting

230 V~aansluiting

weergave 
DALI-groep

toetsen voor  
manuele bediening
DK en verklikker voor 
fysieke adressering

KNX-connectie
Bus KNX
30 V

visualisering van de 
uitgangstoestand

TL-lamp

elektronische voorschakelaar

drukknop voor 
geforceerde 
bediening van 
kanalencde 1cde 2 cde 3

Dimmers 1/10 V

Technische karakteristieken

Elektrische aansluitingen

referenties TXA661A
TYA661AN

TXA661B
TYA661BN

TXA663A
TYA663AN

TXA664AN
TYA664AN 

TX211A 

aantal uitgangen 1 uitgang 1 uitgang 1 tot 3 uitgangen 4 uitgangen 3 uitgangen
gecontroleerd vermogen 300 W 600 W 300 tot 900 W 300 W 1 - 10 V
compatibele belastingstypes :
- gloeilampen / halogeen 230 V
- ZLVS halogeen met transfo
- TL (fluorescentielamp) 230 V
- variabele LED 230 V

300 W
300 VA
60 W
60 W  
8 lampen

600 W
600 VA
120 W
120 W   
10 lampen

300/600/900 W
300/600/900 VA
60/120/210 W
60/120/210 W
8/10/15 lampen

300 W
300 VA
60 W
 
8 lampen

max.  
50 mA + contact 
16 A AC1

voeding 30 V DC + 230 V - 50/60 Hz 30 V DC
werkingstemperatuur /  
opslagtemperatuur

0 tot +45 °C / -20 °C tot +60 °C / IP30

aansluitcapaciteit 0,75 tot 2,5� met soepele of stijve draad. 
verbruik bij nullast 0,2 W 0,5 W < 10 W  < 9 W

expert modus

Bus KNX
30 V

Bus KNX
30 V

Bus KNX
30 V

Bus KNX
30 V

belasting belasting belasting

belasting

TYA670W

quickconnect
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tebis buscomponenten 
Uitgangsmodules voor rolluiken en jaloezieën

TYA624A
TYA624B

TYA624B

Bus KNX
30 V

Bus KNX
30 V

Technische karakteristieken

AUTO/MANU 
omschakelaar

visualisering van de 
uitgangstoestand

F

DK voor fysie-
ke adressering

TYA624A/TYA624C/TYA628A/TYA628C

drukknop voor:
a) programmering
b) geforceerde bediening 
van de uitgang in stand 
van de AUTO/MANU om-
schakelaar in onderstaande 
chronologische volgorde:
-1ste druk: neerlaten
- 2de druk: STOP
- 3de druk: ophalen
- 4de druk: STOP
- 5de druk: neerlaten

N

In de AUTO-modus zijn de commando's afkomstig van 
het tebis-systeem.

In de Manu-modus , zijn deze commando's toe-
gankelijk via de drukknoppen op de voorzijde van de 
module (geforceerde bediening).

AUTO/MANU 
omschakelaar

DK voor fysie-
ke adressering

24 V ...  +

24 V ...  

TYA624B/TYA624D

referenties TYA624A, 
TYA624C

TYA624B
TYA624D
TXA624D

TYA628A TYA628C TXM632C

aantal uitgangen 4 4 8 8 12

onderbrekings-
vermogen

6 A AC1  
250 V~

6 A  DC1  
24 V s

6 A AC1  
230 V~

4 A AC1
230 V~

voeding bus 30 V DC bus 30 V DC 
+ (230 V~)

bus 30 V DC
+ 230 V~

min. tijd tussen  
richtingsomkeringen

600 ms

max. dissipatie 2 W 3 W

werkingstemperatuur 0 tot + 45 °C 0 tot + 45 °C

opslagtemperatuur -20 tot +70 °C -20 tot +70 °C

beschermingsgraad IP30

aansluitcapaciteit 
soepele draad of 
stijve draad

0,75 tot 2,5�  quickconnect PZ1
0.5 tot 6  
(stijf)
0.5 tot 4 
(soepel)

Elektrische aansluitingen

opmerking : aansluiting van de motoren 
-  wisselstroommotoren : 

nooit motoren parallel aansluiten
-  gelijkstroommotoren : 

twee gelijkstroommotoren mogen parallel worden 
geschakeld op voorwaarde dat rekening wordt gehou-
den met de nominale stroomsterkte van de uitgangen 
van de modules TYA612B of TYA624D
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tebis buscomponenten 
Energieverbruiksmeters

télé-info télé-info

N Lx Ly Lz

CTz
CTy

CTx

30 V

Ph

CTz
CTy

CTx

30 V

L3

L1
L2

1 stroomvoorziening product
2  aansluitklemmen voor de referentiefasen  

voor de meetkanalen 2 en 3
3  controlelampje voor de tele-informatie 
4 controlelampje kanaal 1
5 controlelampje kanaal 2
6 controlelampje kanaal 3

7 drukknoppen aansturen kanalen
8 verlichte drukknop fysieke adressering
9 KXN bus
A buitentemperatuursensor (uitsluitend voor EK088)
Z  ingangen meting d.m.v. stroomtransformatoren
E ingang tele-informatie
R tariefingang

Elektrische aansluitingen
monofasig  

Elektrische aansluiting

driefasig   

30 V DC

TE
M

P
C

Tx

C
Ty

C
Tz

TI
N

Fa
TI

N
Fb

N Lx Ly Lz

in
ga

ng
ta

rif
ai

re
T1

/T
2
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Algemene omschrijving van de producten

 Zenders Ontvangers Zenders / Ontvangers

Knoppen 
en LED’s

Ze zijn allemaal uitgerust met een cfg-knop 
en een overeenstemmende LED-toestand.

Ze zijn allemaal uitgerust met 2 knoppen        en        en de overeenstemmende 
LED-toestand.

Producten-
voorbeeld

5 configuratiestappen

Actie Resultaat
     Configuratie van de functie

Korte druk op de        -knop 
van de zender.

De cfg-LED l van alle 
ontvangers en zenders 
branden.

     Configuratie van de zender

Korte druk op de te configureren 
DK van de zender.
NB : Stap 2 voor ref. TRE5** 
moet niet uitgevoerd worden

De cfg-LED l van de zender 
knippert gedurende 1 s.

     Keuze van de functie

De functie kiezen door korte 
opeenvolgende drukken op de 
       -knop van de ontvanger.

Opeenvolging van de 
aangegeven functies via 
de kleur van de fct-LED 
op de ontvanger (zie lijst).

     Validatie van de functie

Druk > 2s op de        -knop van de 
ontvanger tot de cfg-LED knippert l.

De geïdentificeerde functie 
via de kleur van de 

cfgcfg

fct -LED 
is gevalideerd.

     Validatie van de configuratie

Korte druk op de        -knop 
van de zender.

De cfg-LED l van alle 
ontvangers en zenders doven.
Einde van de configuratie.
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tebis RF-componenten 
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Berker.net  
Universeel elektronisch platform

Met het Berker.net-platform kunt u lichtkringen en rolluiken via één 
enkel mechanisme aansturen, dat via een drukknop of een traditione-
le bedrade of KNX RF-bewegingsmelder kan worden aangestuurd  
en zo een hoge mate van flexibiliteit en functionaliteit garandeert.

Principe : u verwijdert het bestaande mechanisme van de muur  
en vervangt het door een compatibel (zonder de bedrading te  
veranderen) maar efficiënter product. Als u een bedieningspunt  
wilt toevoegen waar geen bedrading is, kunt u ook een draadloze 
module installeren. (batterijgevoed of met zonne-energie).

Traditioneel RF

Enkelvou-
dige DK

Dubbele 
DK

Detector Detector 
comfort

Rolluik 
DK

Enkelvou-
dige DK

Dubbele 
DK

Comfort 
DK

Rolluik 
DK

8514 11.. 8514 21.. 8534 11.. 8534 12.. 8524 11.. 8514 51.. 8514 61.. 8534 51.. 8524 52..

p. 8.60 P. 8.62 P. 8.62 P. 8.62 P. 8.62 P. 8.62 P. 8.63 P. 8.63 P. 8.63 P. 8.63

Schakelmodule (zonder neuter)

8512 1100 S./B./Q./K./R. v v v v v

8512 1101 1930/R.classic v v v v v

Relaismodule (met neuter)

8512 1200 S./B./Q./K./R. v v v v v

8512 1201 1930/R.classic v v v v v

Dimmodule enkelvoudig

8542 1200 S./B./Q./K./R. v v v v v

8542 1201 1930/R.classic v v v v v

Dimmodule dubbel

8542 2100 S./B./Q./K./R. v v v v v

DALI-dimmodule

8542 1700 S./B./Q./K./R. v v

Rolluikmodule 

8522 1100 S./B./Q./K./R. v v

Zenders op batterijen Zenders op zonne-energie

Enkelvoudige DK Dubbele DK Enkelvoudige DK Dubbele DK

RF RF RF RF

8565 52 .. 8565 62 .. 8565 51 .. 8565 61 ..

p. 8.64 p. 8.64 p. 8.64 p. 8.64

Schakelmodule (zonder neuter)

8512 1100 S./B./Q./K./R.

8512 1101 1930/ R.classic

Relaismodule (met neuter)

8512 1200 S./B./Q./K./R.

8512 1201 1930/R.classic

Dimmodule enkelvoudig

8542 1200 S./B./Q./K./R.

8542 1201 1930/R.classic

Dimmodule dubbel

8542 2100 S./B./Q./K./R.

DALI-dimmodule

8542 1700 S./B./Q./K./R.

Rolluikmodule 

8522 1100 S./B./Q./K./R.

Toevoeging van extra bedieningen zonder 
inbouwmodules nodig te hebben



Berker 
wandapparatuur

Het schakelaarprogramma is cruciaal in het gebouw omdat 
het verbindingen legt tussen ruimten en stijlelementen. 
In ons aanbod vindt u een ruime keuze aan producten, 
functies, kleuren en materiaalcombinaties waarmee u een 
zeer specifiek mozaïek kunt samenstellen : het uwe !
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Series S.x / Q.x / R.x / K.x Pagina

01 Lichtsturing 9.06

02 Stopcontacten 9.24

03 Bewegingsmelders 9.32

04 Rolluiksturing 9.38

05 HVAC-regeling 9.44

06 Communicatietechniek 9.50

07 Oriëntatieverlichting 9.64

08 Afdekplaten S.x / Q.x / R.x / K.x 9.68

Series 1930 / Glas / R.classic Pagina

09 Lichtsturing 9.92

10 Stopcontacten 9.98

11 Rolluiksturing 9.99

12 Bewegingsmelders 9.100

13 Communicatietechniek 9.102

14 Afdekplaten 1930 / Glas / R.classic 9.110

15 Serie TS 9.118

16 Berker Manufactuur 9.122

17 Technische gids 9.124

cubyko Pagina

18 Waterdicht schakelmateriaal IP55 9.138



 9.02

Hoogwaardige draagring
stabiel, zonder scherpe randen, met extra 
aanschroefmogelijkheid op willekeurige 
ondergronden voor probleemloze montage

Optimale draagringcontouren
met markeringen voor exact positioneren 
op de montageplaats

Keurmerk op de sokkel
zo is die in iedere montagestand zichtbaar

Licht bewegende losmaaktoetsen
voor het snel losmaken van de geleiders bij 
demontage

Kruiskop-klemschroeven
met geoptimaliseerde schroefdraad voor 
een 3 x snellere montage/demontage

Galvanische scheiding t.o.v. draagring
voor het veilig werken zonder 
spanningsoverdracht

Tekstveld op de draagring
voor overzichtelijke markering van de
stroomkring

Open klemgeometrie
voorkomt beschadigingen van 
de geleiders bij de installatie

Kruiskopschroef in centraalstuk
voor perfecte grip van het gereedschap 
tijdens de montage

Geintegreerde klauwen in de sokkel
met volledig verzonken Flexolift-klemmen voor 
eenvoudig plaatsen/positioneren in de inbouwdoos 
en weinig risico op lichamelijk letsel

Markering op de sokkel
voor het exact strippen van de kabel

Geoptimaliseerde klemconstructie
voor het eenvoudiger insteken van de kabels

Robuuste, gesloten sokkel
voor een veilige installatie

Schroef-liftklemmen*
voor het snel vastschroeven en goede 
fixatie van de geleiders
*Alleen bij wandcontactdozen met schroefliftklemmen

Bijzondere kenmerken van de stopcontacten

Berker, kleine details  
voor het grote verschil
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Hoogwaardige draagring
stabiel, zonder scherpe randen, met extra 
aanschroefmogelijkheden op allerlei 
ondergronden voor een probleemloze montage

Optimale draagringconstructie
met markeringen voor het exact positioneren 
op de montageplaats

3,5° schakelhoek
voor een vlak uiterlijk

Moduleerbare constructie
met passende houder voor iedere druktoets

Veel vrije ruimte in het schroefbereik van de klemmen
met kruiskopschroeven voor een eenvoudige montage

4 bevestigingsgaten voor de toets
voor exacte plaatsing van de schakelaars

Inklikbaar neon-/gloeilamp-/LED-element
voor een exacte bevestiging op de draagring, 
toepasbaar als controle- of oriëntatielamp

Aangesloten heflosmaaktoetsen
voor het gemakkelijk losmaken van de geleider

Kabelbescherming
om beschadiging van de geleiders te
voorkomen door de klauwschroeven

Beletterde achterzijde schakelaar
met bestelnr., schakelschema/-symbool, 
markering voor de striplengte

Flexolift®-klauwen
voor een perfecte positionering bij 
de montage en een gedwongen 
terugplaatsing bij de demontage

Modulariteit van de schakelaars



 9.04

Series 
S.x / Q.x / R.x / K.x

S.1
S.1 IP44

Q.1

R.3R.1

K.5

Q.3

K.1
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Series 
S.x / Q.x / R.x / K.x Pagina

01  Lichtsturing
Schakelaars - Drukknoppen / Dimmers / Toebehoren 

9.06

02  Stopcontacten
Vierkante sokkels / Afwerkingssets / Blindplaten

9.24

03  Bewegingsmelders
Bewegingsmelders

9.32

04  Rolluiksturing
Rolluikschakelaars/-drukknoppen / Rolluik draaischakelaars

9.38

05  HVAC-regeling
Thermostaten / 3-standenschakelaars 

9.45

06  Communicatietechniek
Antennestopcontacten / Datacommunicatie / USB-stopcontacten

9.50

07  Oriëntatieverlichting
Oriëntatielicht

9.64

08  Afdekplaten S.x / Q.x / R.x / K.x 9.68



 9.06

Lichtsturing

Van de eenvoudig mooie schakelaar tot het gesofisticeerde 
verlichtingssysteem, bieden we u een grote verscheidenheid 
aan varianten. Dankzij ons modulair systeem zijn ze allemaal 
eenvoudig uit te breiden, te vervangen en te moderniseren. 

 - Alle toetsen, afdekplaten en elektronische opzetstukken uit 
ons standaard- en luxeprogramma passen perfect op de 
inbouwelementen.
 - Eenvoudige omschakeling naar een nieuw schakelaar- 
programma door vervanging van de afdekplaten.
 - Moderne verlichtingsbronnen (LED‘s, compacte fluorescen-
tielampen) kunnen ook probleemloos worden geschakeld 
en gedimd.
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Schakelaars / Drukknoppen 9.08

Dimmers 9.16

Toebehoren 9.20

01 Pagina



 9.08

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Schakelaars / Drukknoppen

Schakelaars

Drukknoppen

 - Ten opzichte van de draagring geïsoleerde, zelfterugkerende klauwen
 - Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1 voor draden tot 2,5 mm²
 - Schakelhoek 3,5°

 - Ten opzichte van de draagring geïsoleerde, zelfterugkerende klauwen
 - Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1 voor draden tot 2,5 mm²
 - Schakelhoek 3,5°

Schakelaars

Drukknoppen

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 AX

Nominale spanning 250 V~
Impulsstroom 10 A

 - voor verlichting en controleschakeling
 - met steekklemmen

 - voor verlichting en controleschakeling
 - met steekklemmen

uitvoering Verpakk. Ref.

Uit-schakelaar 10 3031

Wisselschakelaar 10 3036

Kruisschakelaar 10 3037

uitvoering Verpakk. Ref.

Drukknop, NO-contact 10 5031

Drukknop, wissel 10 5036

Drukknop, NG-contact + NO-contact, gescheiden  
ingangs klem men

10 5032 03

uitvoering Verpakk. Ref.

Wisselschakelaar 10 3036

Neonlampelement met N-klem, grijs, 230 V~, 1 mA 10 1675

Optie Ref. Pagina
Neonlampelement met N-klem 1675 .. 9.20
Gloeilampelement met N-klem 1676 .. 9.20
LED-verlichtingseenheid 230 V, voor scha ke laar/druk knop 168 .. 9.20

Optie Ref. Pagina
Neonlampelement met N-klem 1675 .. 9.20
Gloeilampelement met N-klem 1676 .. 9.20
LED-verlichtingseenheid 230 V, voor scha ke laar/druk knop 168 .. 9.20

Voorbeeld van een controle-wisselschakelaar met neonlampelement

 X zie pagina 9.136

 X zie pagina 9.136

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Toetsen voor schakelaars / drukknoppen

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Schakelaars / Drukknoppen

uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1620 89 82

polarwit glanzend 10 1620 89 89

polarwit mat 10 1620 19 09

antraciet mat 10 1620 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1620 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1620 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1620 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1405 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1405 70 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 1405 70 03

inox, metaal mat 10 1405 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1620 20 89

zwart glanzend 10 1620 20 45

uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1621 89 82

polarwit glanzend 10 1621 89 89

polarwit mat 10 1621 19 09

antraciet mat 10 1621 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1621 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 1) 10 1621 60 89

antraciet soft, gelakt 1) 10 1621 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1415 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1415 70 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 1415 70 03

inox, metaal mat 10 1415 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 2) 10 1621 20 89

zwart glanzend 2) 10 1621 20 45

uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1626 89 82

polarwit glanzend 10 1626 89 89

polarwit mat 10 1626 19 09

antraciet mat 10 1626 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1626 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1626 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1626 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1426 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1426 70 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 1426 70 03

inox, metaal mat 10 1426 70 04

Toetsen

Toetsen met tekstveld
 - voor opschrift met naam, opmerking enz.
 - tekstveldhoogte geschikt voor 6 mm strook.

Toetsen met lens
 - voor verlichting en controleschakeling
 - lenzen met symbool voor licht, bel, deur of zonder symbool transparant of rood

1) uitsluitend lenzen in oranje en transparant meegeleverd
2) uitsluitend met transparante lens

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Tweepolige schakelaars

 - Ten opzichte van de draagring geïsoleerde, zelfterugkerende klauwen
 - Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1

Tweepolige schakelaar 10 AX

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 AX

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 AX

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 16 AX

Alleen geschikt in combinatie met toetsen met opdruk "0".
 - voor verlichting en controleschakeling
 - met steekklemmen

 - voor verlichting
 - te verlichten met neonlampelement
 - met schroefklemmen

Alleen geschikt in combinatie met toetsen met opdruk "0".
Voor het schakelen van bijv. stopcontacten van 16 A.
 - voor verlichting en controleschakeling
 - met schroefklemmen

uitvoering Verpakk. Ref.

Uit-schakelaar 2-polig 10 AX 10 3032

Optie Ref. Pagina
Neonlampelement met N-klem 1675 .. 9.20
Gloeilampelement met N-klem 1676 .. 9.20
LED-verlichtingseenheid 230 V, voor scha ke laar/druk knop 168 .. 9.20
Neonlampelement voor schakelaar/drukknop 1600 02 9.20

Optie Ref. Pagina
Neonlampelement voor schakelaar/drukknop 1600 02 .. 9.20

Optie Ref. Pagina
Neonlampelement voor schakelaar/drukknop 1600 02 .. 9.20

uitvoering Verpakk. Ref.

Uit-schakelaar 2-polig 10 AX 10 6730 39 09

uitvoering Verpakk. Ref.

Uit-schakelaar 2-polig 16 AX 10 3032 12

Tweepolige wisselschakelaar

Tweepolige schakelaar 16 AX

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Schakelaars / Drukknoppen

 X zie pagina 9.126

 X zie pagina 9.126

 X zie pagina 9.126

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Toetsen voor schakelaars / drukknoppen

uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1622 89 82

polarwit glanzend 10 1622 89 89

polarwit mat 10 1622 19 09

antraciet mat 10 1622 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1622 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1622 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1622 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1425 71 09

antraciet mat, gelakt 10 1425 71 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 1425 71 03

inox, metaal mat 10 1425 71 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1622 20 89

zwart glanzend 10 1622 20 45

Toetsen met opdruk " 0 "

Passend bij Ref. Pagina
Uit-schakelaar 2-polig 6730 39 09 .. 9.10

Passend bij Ref. Pagina
Uit-schakelaar 2-polig 6730 39 09 .. 9.10

Toetsen met opdruk "0" en lens
 - voor verlichting en controleschakeling

uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1624 89 82

polarwit glanzend 10 1624 89 89

polarwit mat 10 1624 19 09

antraciet mat 10 1624 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1624 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 1) 10 1624 60 89

antraciet soft, gelakt 1) 10 1624 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1417 71 09

antraciet mat, gelakt 10 1417 71 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 1417 71 03

inox, metaal mat 10 1417 71 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 2) 10 1624 20 89

zwart glanzend 2) 10 1624 20 45

1) met oranje lens
2) met heldere lens

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Schakelaars / Drukknoppen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw



 9.12 Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Dubbele schakelaars

 - Ten opzichte van de draagring geïsoleerde, zelfterugkerende klauwen
 - Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1

Dubbele schakelaar

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 AX

 - voor verlichting en controleschakeling
 - met steekklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Serieschakelaar 10 3035

Optie Ref. Pagina
Neonlampelement met N-klem 1675 .. 9.20
Gloeilampelement met N-klem 1676 .. 9.20
LED-verlichtingseenheid met N-klem voor serie scha ke laar 1680 9.20
LED-verlichtingseenheid 230 V, voor scha ke laar/druk knop 1686 .. 9.20
LED-verlichtingseenheid voor scha ke laar/druk knop 1687 9.20

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Schakelaars / Drukknoppen

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 AX

 - voor verlichting
 - met schroefklemmen

Optie Ref. Pagina
Neonlampelement voor schakelaar/drukknop 1600 02 9.20

Uitvoering Verpakk. Ref.

Dubbele wisselschakelaar, gescheiden ingangsklemmen 10 3038 08

Dubbele wisselschakelaar 
gescheiden ingangsklemmen

Dubbele drukknoppen

 - Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1

Dubbele drukknoppen

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 A

 - voor verlichting
 - met steekklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Serie-drukknop, 2 NO-contacten,  
gemeenschappelijke ingangs klem

10 5035

Serie-drukknop, 2 NO-contacten,  
gescheiden ingangs klem men

10 5035 03

Optie Ref. Pagina
Neonlampelement met N-klem 1675 .. 9.20
Gloeilampelement met N-klem 1676 .. 9.20
LED-verlichtingseenheid 230 V, voor scha ke laar/druk knop 168 ..

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 A

 - 2 x wissel, toepasbaar als maak- of verbreekcontact met gescheiden ingangsklemmen
 - voor verlichting
 - met schroefklemmen

Optie Ref. Pagina
Neonlampelement voor schakelaar/drukknop 1600 02 9.20

Uitvoering Verpakk. Ref.

Serie-drukknop, 2 wisselcontacten 10 5038 08

Dubbele wisseldrukknop

 X zie pagina 9.126

 X zie pagina 9.126

 X zie pagina 9.127

 X zie pagina 9.127
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Schakelaars / Drukknoppen

Toetsen 2-voudig voor schakelaars/drukknoppen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1623 89 82

polarwit glanzend 10 1623 89 89

polarwit mat 10 1623 19 09

antraciet mat 10 1623 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1623 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1623 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1623 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1435 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1435 70 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 1435 70 03

inox, metaal mat 10 1435 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1623 20 89

zwart glanzend 10 1623 20 45

Toetsen 2-voudig

Toetsen 2-voudig met lens
 - Rode / oranje / transparante lens volgens de referentie
 - voor verlichting en controleschakeling

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1627 89 82

polarwit glanzend 10 1627 89 89

polarwit mat 10 1627 19 09

antraciet mat 10 1627 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1627 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 1) 10 1627 60 89

antraciet soft, gelakt 1) 10 1627 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1437 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1437 70 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 1437 70 03

inox, metaal mat 10 1437 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 2) 10 1627 20 89

zwart glanzend 2) 10 1627 20 45

1) met oranje en heldere lens
2) met heldere lens

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 A

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen!
 - met 0-stand
 - voor verlichting
 - ook geschikt als rolluik-seriedrukknop
 - met schroefklemmen

Optie Ref. Pagina
Neonlampelement voor schakelaar/drukknop 1600 02 9.20

Uitvoering Verpakk. Ref.

Serie-drukknop, 4 NO-contacten,  
gemeenschappelijke ingangs klem

10 5034 04

Dubbele drukknop, 4 NO-contacten, gemeenschappelijke ingangsklem
0-stand

 X zie pagina 9.127
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Trekschakelaar

 - Ten opzichte van de draagring geïsoleerde, zelfterugkerende klauwen
 - Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1 voor draden tot 2,5 mm²

Trekschakelaar uit-/wissel

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 AX
Lengte treksnoer 14 cm

 - voor verlichting en controleschakeling
 - voor wand- en plafondmontage
 - met steekklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Trekschakelaar uit-/wissel 10 3966

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1146 89 82

polarwit glanzend 10 1146 89 89

polarwit mat 10 1146 19 09

antraciet mat 10 1146 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1146 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1146 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1146 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1147 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1147 70 06

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1146 20 89

zwart glanzend 10 1146 20 45

Centraalstukken voor trekschakelaar

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Schakelaars / Drukknoppen / Hotelkaartlezers

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10  1640 89 82

polarwit glanzend 10  1640 89 99

polarwit mat 10  1640 99 09

antraciet mat 10  1640 99 06

aluminium mat, gelakt 10  1640 89 84

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10  1640 60 99

antraciet soft, gelakt 10  1640 60 96

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10  1641 71 19

antraciet mat 10  1641 71 16

aluminium mat, gelakt 10  1641 71 34

inox, gelakt 10  1641 71 14

Relaisschakelaar voor hotelkaart

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 AX
Schakelvermogen :
- gloei- / halogeenlampen 230 V ~
- conventionele, elektronische transfo's 
- TL-lampen
- compacte TL-lampen, led-lampen

1500 W
1500 VA
1500 VA

200 W
Schroefklemmen
Afmetingen van de kaart (max)
Dikte

55 mm
1,2 mm
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Dichtingsset voor schakelaars / drukknoppen IP44

 - Dichtingsring IP44 te installeren in de inbouwdoos
 - Dichtingsring alleen te gebruiken bij de waterdichte toetsen van de onderstaande Serie S.1  
(niet compatibel met de andere producten uit de S.1-reeks)

 - Kan niet geïnstalleerd worden in holle wanden, vloeren en plafonds
 - Kan alleen geïnstalleerd worden met enkelvoudige, 2-voudige of 3-voudige afdekplaten van het gamma S.1, 
(zie pagina 9.71)

Uitvoering Ref.

Dichtingsring enkelvoudige afdekplaat 1010 89 01

Dichtingsring 2-voudige afdekplaat 1010 89 02

Dichtingsring 3-voudige afdekplaat 1010 89 03

Toetsen

Toetsen met witte led

Toetsen met opdruk "0"

Toetsen met opdruk "0" en witte led

Centraalstukken voor draaiknopdimmers met dichtingsring

Toetsen voor schakelaars / drukknoppen met dichtingsring

Uitvoering Ref.

Serie S.1
polarwit mat 1629 19 09

antraciet mat 1629 16 06

aluminium mat 1629 14 04

polarwit glanzend 1629 89 89

wit glanzend 1629 89 82

Uitvoering Ref.

Serie S.1
polarwit mat 1629 19 19

antraciet mat 1629 16 16

aluminium mat 1629 14 14

polarwit glanzend 1629 89 99

wit glanzend 1629 89 92

Uitvoering Ref.

Serie S.1
polarwit mat 1629 19 29

antraciet mat 1629 16 26

aluminium mat 1629 14 24

polarwit glanzend 1629 89 79

wit glanzend 1629 89 72

Uitvoering Ref.

Serie S.1
polarwit mat 1629 19 39

antraciet mat 1629 16 36

aluminium mat 1629 14 34

polarwit glanzend 1629 89 69

wit glanzend 1629 89 62

Uitvoering Ref.

Serie S.1
polarwit mat 1367 19 09

antraciet mat 1367 16 06

aluminium mat 1367 14 04

polarwit glanzend 1367 89 89

wit glanzend 1367 89 82

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Schakelaars / Drukknoppen / Dimmers - IP44
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Draaiknopdimmers

Draaiknopdimmer standaard 200 W

Bedrijfsspanning 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
230 V gloei- en halogeenlampen 20…200 W
Dimbare LED-lampen 3…40 W

 - stand alone-dimmer
 - regelknop 2 richtingen
 - kortsluitvast en beveiliging tegen overbelasting dankzij een miniatuur zekering
 - mogelijkheid tot demontage van de zekering zonder volledige demontage
 - met schroefklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Draaiknopdimmer (R, LED) 1 2909
 X zie pagina 9.128

 X zie pagina 9.128

Draaiknopdimmer standaard 210 W

Draaiknopdimmer comfort 420 W

Uitbreidingsmodule voor dimmer comfort

Bedrijfsspanning 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
230 V gloei- en halogeenlampen 20…210 W
Elektronische transfo's 20…210 W
Dimbare, conventionele transfo's 20…210 VA
Dimbare LED- en CFL-lampen 3…60 W / VA

Bedrijfsspanning 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
230 V gloei- en halogeenlampen 20…420 W
Elektronische transfo's 20…420 W
Dimbare, conventionele transfo's 20…420 VA
Dimbare LED- en CFL-lampen 20…100 W / VA

Bedrijfsspanning 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz

 - stand alone-dimmer
 - regelknop 2 richtingen
 - kortsluitvast en beveiliging tegen overbelasting dankzij een miniatuur zekering
 - mogelijkheid tot demontage van de zekering zonder volledige demontage
 - met schroefklemmen

 - mogelijkheid om een hieronder vermelde uitbreidingsmodule toe te voegen
 - regelknop 2 richtingen
 - kortsluitvast en beveiliging tegen overbelasting dankzij een miniatuur zekering
 - mogelijkheid tot demontage van de zekering zonder volledige demontage
 - met schroefklemmen
 - mogelijkheid om manueel het type belasting te kiezen
 - instellen van minimum- en maximumdrempels

 - uitbreidingsmodule voor comfortdimmer ref. 2961 10
 - regelknop 2 richtingen
 - met schroefklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Draaiknopdimmer (R, L, C, LED) 1 2973

Uitvoering Verpakk. Ref.

Draaiknopdimmer comfort (R, L, C, LED) 1 2961 10

Uitvoering Verpakk. Ref.

Uitbreidingsmodule 1 2962 10

 X zie pagina 9.128

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Dimmers
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Draaiknopdimmers

Toebehoren

DALI-draaiknopdimmer " tunable white " met voeding

Compensatiemodule

Bedrijfsspanning 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
Opgenomen vermogen < 2 W
Kleurtemperatuurregeling 2.000 tot 10.000 °K

 - helderheidsregeling voor armaturen uitgerust met DALI-voorschakelapparaten.  
De dimmer met voedingsblok levert de voeding voor 26 voorschakelapparaten

 - mogelijkheid om 4 DALI-dimmers parallel te schakelen om tot 104 voorrangsschakelaars aan te sturen.
 - regelknop 2 richtingen : instelling van de lichtsterkte
 - ingedrukte knop, 2 richtingen : instelling van de kleurtemperatuur
 - mogelijkheid om het helderheidsniveau bij het inschakelen en het kleurtemperatuurbereik op te slaan
 - mogelijkheid tot demontage van de zekering zonder volledige demontage
 - met schroefklemmen

 - de module verbetert het gedrag van de dimmers die niet altijd geoptimaliseerd is voor HV-LED-lampen.  
Het voorkomt dat ze ingeschakeld blijven als ze uit staan.

 - de module heeft geen enkele invloed op de dimkarakteristieken en kan niet gebruikt worden om het dimbereik  
of de helderheid aan te passen.

 - mogelijkheid om meerdere modules parallel aan te sluiten indien nodig

Uitvoering Verpakk. Ref.

DALI-dimmer met voeding 1 2997

Uitvoering Verpakk. Ref.

Compensatiemodule 1 2913

DALI-draaiknopdimmer " tunable white "

Opgenomen vermogen < 2 W

 - de module zonder voeding maakt het mogelijk om een besturingspunt toe te voegen aan de installatie.  
De module is rechtsteeks verbonden met de DALI-bus en is geassocieerd met de module ref. 2997

Uitvoering Verpakk. Ref.

DALI-dimmer 1 2998

Bedrijfsspanning 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
Afmetingen 28,5 x 43 x 11,5 mm
Opgenomen vermogen < 2 W
Kabellengte ong. 15 cm

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1137 89 82

polarwit glanzend 10 1137 89 89

polarwit mat 10 1137 19 09

antraciet mat 10 1137 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1137 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1137 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1137 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1135 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1135 70 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 1135 70 03

inox, metaal mat 10 1135 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1137 20 89

zwart glanzend 10 1137 20 45

Centraalstukken draaiknopdimmer/draaipotentiometer

Asmaat Ø 4 mm

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Dimmers

 X zie pagina 9.126
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Drukknopdimmers

Universele drukknopdimmer enkelvoudig

Bedrijfsspanning 230 V~
Frequentie 50/60 Hz
Opgenomen vermogen (stand-by) < 0,3 W
230 V gloei- en halo geen lam pen 25 ... 400 W
Dimbare 230 V LED-lampen 5 ... 70 W
Dimbare energiespaarlampen 13 ... 80 W
Dimbare, conventionele transfo's 25 ... 400 VA
Elektronische transfo's 25 ... 400 W
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C
Belasting-kabellengte max. 100 m
Schroefklemmen max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Inbouwdiepte 32 mm
Aantal bijposten onbeperkt

 - laag energieverbruik
 - lampsparende softstart
 - faseaan-/afsnijding naar soort belasting, 
zelflerend

 - kortsluitvast en beveiliging tegen  
overbelasting (elektron. zekering)

 - optimalisering door fijninstelling  
van het type belasting

 - met bijpost ingang voor drukknoppen  
(ref. 5031)

 - geen geleidende verbinding tussen  
draagring en klauwen

 - met schroefklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Universele drukknopdimmer enkelvoudig 1 8542 12 00

Universele drukknopdimmer 2-voudig

DALI/DSI besturingseenheid

Bedrijfsspanning 230 V~
Frequentie 50/60 Hz
Opgenomen vermogen - stand-by (kanaal 1/kanaal 2) 0,3/0,7 W
230 V gloei- en halo geen lam pen per kanaal 35 ... 300 W
Dimbare 230 V LED-lampen per kanaal 12 ... 40 W
Dimbare energiespaarlampen per kanaal 15 ... 54 W
Dimbare, conventionele transfo's per kanaal 35 ... 300 VA
Elektronische transfo's per kanaal 35 ... 300 W
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C
Belasting-kabellengte max. 100 m
Schroefklemmen max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Inbouwdiepte 32 mm
Aantal bijposten onbeperkt

Bedrijfsspanning 230 V~
Frequentie 50/60 Hz
DALI systeemspanning 16 V= (10,5 ... 22,5 V=)
Uitgangsstroom max. 40 mA
Opgenomen vermogen (Standby) < 0,4 W
Aantal DALI/DSI-apparaten (actief bedrijf) max. 20
Aantal DALI/DSI-apparaten met externe voeding 
(passief bedrijf)

max. 64

Aantal bijposten (drukknop, maakcontact) onbegrensd
Kabellengte bijposten max. 50 m
Inbouwdiepte 32 mm
Aansluitklemmen 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Bedrijfstemperatuur -5 ... +45 °C

 - laag energieverbruik
 - lampsparende softstart
 - faseaan-/afsnijding naar soort belasting, 
zelflerend

 - kortsluitvast en beveiliging tegen  
overbelasting (elek tron. zekering)

 - optimalisering door fijninstelling van het 
type belasting

 - met bijpost ingang voor drukknoppen  
(ref. 5031)

 - geen geleidende verbinding tussen  
draagring en klau wen

 - met schroefklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Universele drukknopdimmer 2-voudig 1 8542 21 00

Uitvoering Verpakk. Ref.

DALI/DSI besturingseenheid 1 8542 17 00

Geen inductieve en capacitieve belasting gelijktijdig aansluiten.

Geen inductieve en capacitieve belasting gelijktijdig aansluiten.

Niet voor de combinatie met andere DALI-besturingen geschikt.

Besturen (schakelen/dimmen) van DALI/DSI apparaten conform IEC 62386-102

 - automatische herkenning van DALI/DSI 
voorschakelapparaten

 - laag energieverbruik
 - met bijpost ingang voor drukknoppen  
(NO-contact)

 - automatische keuze van de bedrijfsmodus 
(actief/passief) bij inschakelen van de  
netspanning of DALI-busspanning

 - elektronische kortsluit-, en  
overbelastingsbeveiliging

 - broadcast: besturingsinformatie wordt 
centraal aan alle deelnemers in het  
DALI-netwerk gezonden

 - geen geleidende verbinding tussen  
draagring en klauwen

 - met schroefklemmen

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Dimmers
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Toetsen voor drukknopdimmers

Toetsen enkelvoudig

Toetsen 2-voudig

Bedrijfsspanning via inbouwelement
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C

Bedrijfsspanning via inbouwelement
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C

 - laag energieverbruik
 - met dubbele toetsbediening
 - memoriseerbaar lichtniveau per serie en beveiligd tegen stroomuitval
 - met demontagebeveiliging

 - laag energieverbruik
 - met dubbele toetsbediening per serie
 - memoriseerbaar lichtniveau per serie en beveiligd tegen stroomuitval
 - met demontagebeveiliging

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 1 8514 11 82

polarwit glanzend 1 8514 11 89

polarwit mat 1 8514 11 88

aluminium mat, gelakt 1 8514 11 83

antraciet mat, gelakt 1 8514 11 85

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 1 8514 11 29

antraciet soft, gelakt 1 8514 11 26

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 1 8514 11 79

antraciet mat, gelakt 1 8514 11 75

aluminium mat, gelakt 1 8514 11 77

inox mat, gelakt 1 8514 11 73

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 1 8514 11 39

zwart glanzend 1 8514 11 31

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 1 8514 21 82

polarwit glanzend 1 8514 21 89

polarwit mat 1 8514 21 88

aluminium mat, gelakt 1 8514 21 83

antraciet mat, gelakt 1 8514 21 85

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 1 8514 21 29

antraciet soft, gelakt 1 8514 21 26

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 1 8514 21 79

antraciet mat, gelakt 1 8514 21 75

aluminium mat, gelakt 1 8514 11 77

inox mat, gelakt 1 8514 21 73

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 1 8514 21 39

zwart glanzend 1 8514 21 31

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Dimmers
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LED-element
met N-klem

Neonlampelement
met N-klem

LED-element
met N-klem

Neonlampelement 
met N-klem

Neonlamp- 
element 230 V

LED-element
in serie met 
N-klem

1687 1676 6 V 
1676 02 12 V 
1676 01 24 V 
1676 03 48 V

1686 1 mA 
1686 01 0,4 mA

1675 1 mA 
1675 04 0,4 mA

1600 02 1680

Omschrijving Ref. 12 ... 48 V 8 ... 48 V 230 V~
Schakelaars
Wisselschakelaar 3036

   
Kruisschakelaar 3037

   
Tweepolige schakelaars

Tweepolige schakelaar 10 AX 3032
   

Tweepolige wisselschakelaar 10 AX 6730 39 09 
Tweepolige schakelaar 16 AX 3032 12


Dubbele schakelaars
Dubbele schakelaar 3035

1) 1)  1) 
Dubbele wisselschakelaar 3038 08 1)

Drukknoppen
Drukknop, contact NO 5031

   
Wisseldrukknop 5036

   
Drukknop, contact NO + NG 5032 03

   
Meervoudige drukknoppen
Seriedrukknop, 2 contacten NO 5035

5035 03 1) 1)  1)

Seriedrukknop, 2 wisselcontacten 5038 08
1)

Groepen seriedrukknop,  
4 contacten NO

5034 04
1)

Hotelkaartdrukknoppen
Hotelkaartdrukknop, contact NO 5051 02    
Hotelkaartdrukknop, wissel 5056 01    

1) Uitsluitend te gebruiken voor oriëntatieverlichting 

Signalisatielampen

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Toebehoren
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Signalisatielampen 

Gloeilampelementen met N-klem

Niet geschikt voor trekschakelaars, noch voor schakelaars en drukknoppen van de jaren 1985 tot 1995.

De passende inbouweenheden vindt u in het overzicht.

 - voor verlichting en controleschakeling
 - voor kruisschakelaar verlicht

Bij gebruik van meerdere neonlampelementen kan de lamp stroom storing aan het relais/stroomstootrelais  
ver oor za ken. Oplossing : de nulleider ook installeren of naar de spoel van een condensator 230 V  
(1 µF per 10 mA neon lamp stroom) parallel schakelen.
Niet geschikt voor impulsschakelaars en trekschakelaars, noch voor schakelaars en drukknoppen van de jaren 1985 tot 1995.

De passende inbouweenheden vindt u in het overzicht.

 - voor verlichting en controleschakeling
 - voor kruisschakelaar verlicht

Bij gebruik van meerdere neonlampelementen kan de lamp stroom storing aan het relais/stroomstootrelais  
ver oor za ken. 
Oplossing : parallel aan de spoel een condensator van 230 V, 1µF per 10 mA glimlampstroom schakelen.

De passende inbouweenheden vindt u in het overzicht.

 - voor verlichting en controleschakeling

Uitvoering Verpakk. Ref.

bruin, 6 V, 35 mA 10 1676

geel, 12 V, 65 mA 10 1676 02

groen, 24 V, 35 mA 10 1676 01

rood, 48 V, 25 mA 10 1676 03

Uitvoering Verpakk. Ref.

grijs, 230 V~, 1 mA 10 1675

oranje, 230 V~, 0,4 mA 10 1675 04

Uitvoering Verpakk. Ref.

grijs, 230 V~, 0,9 mA 10 1600 02

Neonlampelementen met N-klem

Neonlampelement voor schakelaar/drukknop

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Toebehoren

Uitvoering Verpakk. Ref.

zwart, 230 V~, 0,9 mA 10  1680

Ledlampelement met N-klem voor dubbele schakelaar
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Signalisatielampen / LED-modules

Verlengklauwen om op te steken

 - Lange levensduur van de LED
 - Minder stockeren door vermindering tot slechts drie varianten

LED-verlichtingseenheden 230 V, voor schakelaar/drukknop

Verlengklauwen om op te steken

LED-verlichtingseenheid voor schakelaar/drukknop

Uitvoering Verpakk. Ref.

wit, 230 V~, 1 mA 10 1686

zwart, 230 V~, 0,4 mA 10 1686 01

Uitvoering Verpakk. Ref.

Lange klauw om op te steken 50 1913

Uitvoering Verpakk. Ref.

blauw, 12 ... 48 V~, 0,2 ... 0,9 mA 10 1687

De passende inbouweenheden vindt u in het overzicht.
Bij gebruik van meerdere vlakke LED-elementen kan de LED-stroom storing aan het relais/stroomstootrelais ver oor za ken. 
Oplossing : de nulleider ook installeren of naar de spoel van een condensator 230 V (1 µF per 10 mA LED-stroom) parallel 
schakelen.
Niet geschikt voor impulsschakelaars en trekschakelaars als me de schakelaars en drukknoppen van de jaren 1985 tot 1995.

 - voor verlichting en controleschakeling

verlenging met 15 mm
Geschikt voor schakelaars, drukknoppen en wandcontactdozen van voor 2011.
Niet voor elektronische eenheden!

De passende inbouweenheden vindt u in het overzicht.
Aansluiting mogelijk op gelijkspanning binnen het aan ge ge ven spanningsbereik rekening houdend met de pola ri teit.
Niet geschikt voor impulsschakelaars en trekschakelaars als me de schakelaars en drukknoppen van de jaren 1985 tot 1995.

 - voor verlichting en controleschakeling

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - lichtsturing
Toebehoren



 9.23

B
er

ke
r 

   
   

  
w

an
d

ap
p

ar
at

uu
r



 9.24

Stopcontacten
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Vierkante sokkels voor stopcontacten 9.26

Afwerkingssets 9.27

Stopcontacten met led 9.28

Blindplaten    9.31

02 Pagina



 9.26

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Stopcontacten

Vierkante sokkels

Toebehoren

 - Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Zonder penaarde

Uitvoering Verpakk. Ref.

met steekklemmen 10 3961 61

met schroefliftklemmen 10 3961 03

Uitvoering Verpakk. Ref.

met steekklemmen 10 3968 74

met schroefliftklemmen 10 3963 80

Vierkante sokkels voor stopcontacten zonder penaarde
 - Verhoogde aanraakbeveiliging

Vierkante sokkels voor stopcontacten met penaarde
 - Verhoogde aanraakbeveiliging

 - 2-polig
 - zonder klauwen
 - geen mogelijkheid om lange klauwen (ref. 1914) aan te brengen

 - 2-polig + aarding
 - met standaard klauwen

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Spiegeldiepte 8 mm

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Spiegeldiepte 14,5 mm

Met penaarde

Lange klauwen (vervangen de standaard klauwen)

Uitvoering Verpakk. Ref.

Set met 20 klauwen 1 1914

Verlenging met 15 mm
 - Geschikt voor Berker S.x/Q.x/K.x/R.x vanaf 2011.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Stopcontacten

Afwerkingssets

Zonder penaarde

Afwerkingssets voor vierkante sokkels zonder penaarde

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
polarwit mat 10 39 6733 19 09

antraciet mat 10 39 6733 16 06

aluminium mat, gelakt 10 39 6733 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 39 6703 60 89

antraciet soft, gelakt 10 39 6703 60 86

Met penaarde

Afwerkingssets voor vierkante sokkels met penaarde

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 39 6576 89 92

polarwit glanzend 10 39 6576 89 99

polarwit mat 10 39 6576 19 09

antraciet mat 10 39 6576 89 96

aluminium mat, gelakt 10 39 6576 89 94

rood glanzend 10 39 6576 89 62

groen glanzend 10 39 6576 89 63

rood mat 10 39 6576 00 62

groen mat 10 39 6576 00 63

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 39 6576 60 89

antraciet soft, gelakt 10 39 6576 60 86

rood soft 10 39 6576 60 12

groen soft 10 39 6576 60 13

oranje soft 10 39 6576 60 14

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 39 6575 70 09

antraciet mat, gelakt 10 39 6575 70 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 39 6575 70 03

inox, metaal mat 10 39 6575 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 39 6576 20 89

zwart glanzend 10 39 6576 20 45

Afwerkingssets met klapdeksel voor vierkante sokkels met penaarde

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 39 6583 89 92

polarwit glanzend 10 39 6583 89 99

polarwit mat 10 39 6583 19 09

antraciet mat 10 39 6583 89 96

aluminium mat, gelakt 10 39 6583 89 94

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 39 6583 60 89

antraciet soft, gelakt 10 39 6583 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 39 6577 71 09

antraciet mat, gelakt 10 39 6577 71 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 39 6577 71 03

inox, metaal mat 10 39 6577 71 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 39 6583 20 89

zwart glanzend 10 39 6583 20 45
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Stopcontacten met witte LED

Stopcontacten : vierkante sokkel + afwerkingsset met penaarde en witte oriëntatie-LED

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Opgenomen vermogen 0,25 W/0,35 VA

Let op!
Afwerkingsset met LED-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard vierkante sokkels en omgekeerd
 - combinatie van een stopcontact met een oriëntatielamp
 - LED met lange levensduur
 - wit LED-licht
 - geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende hel der heid weer uit
 - 2-polig + aarding
 - doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uit brei ding

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 67 6510 89 82

polarwit glanzend 10 67 6510 89 89

polarwit mat 10 67 6510 19 09

antraciet mat 10 67 6510 16 06

aluminium mat, gelakt 10 67 6510 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 67 6510 60 89

antraciet soft, gelakt 10 67 6510 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 67 6510 70 09

antraciet mat, gelakt 10 67 6510 70 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 67 6510 70 03

inox, metaal mat 10 67 6510 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 67 6510 20 89

zwart glanzend 10 67 6510 20 45

 - Verhoogde aanraakbeveiliging
 - Schroef-liftklemmen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Stopcontacten met groene LED

Stopcontacten : vierkante sokkel + afwerkingsset met penaarde en groene controle-LED

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Let op!
Afwerkingsset met controle LED zijn niet compatibel met de standaard vierkante sokkels en omgekeerd
 - combinatie van een stopcontact met een groene controle-LED
 - LED met lange levensduur
 - 2-polig + aarding
 - groen LED-licht
 - doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiding naderhand

 - Verhoogde aanraakbeveiliging
 - Schroef-liftklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 67 6509 89 82

polarwit glanzend 10 67 6509 89 89

polarwit mat 10 67 6509 19 09

rood glanzend 10 67 6509 89 15

groen glanzend 10 67 6509 89 13

oranje glanzend 10 67 6509 89 14

rood mat 10 67 6509 19 15

groen mat 10 67 6509 19 13

orange mat 10 67 6509 19 14

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 67 6509 60 89

antraciet soft, gelakt 10 67 6509 60 86

rood soft 10 67 6509 60 15

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 67 6509 70 09

rood glanzend 10 67 6509 70 15

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 67 6509 20 89

zwart glanzend 10 67 6509 20 45

rood glanzend 10 67 6509 20 22

groen glanzend 10 67 6509 20 03

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Stopcontacten IP44

Dichtingsset

 - Dichtingsring IP44 te installeren in de inbouwdoos
 - Dichtingsring alleen te gebruiken bij de waterdichte toetsen met klapdeksel van de onderstaande Serie S.1
 - Kan niet geïnstalleerd worden in holle wanden, vloeren of plafonds
 - Kan alleen geïnstalleerd worden met enkelvoudige, 2-voudige of 3-voudige afdekplaten van het gamma S.1 
(zie pagina 9.71)

Uitvoering Ref.

Dichtingsring enkelvoudige afdekplaat 1010 89 01

Dichtingsring 2-voudige afdekplaat 1010 89 02

Dichtingsring 3-voudige afdekplaat 1010 89 03

Afwerking stopcontact met klapdeksel en penaarde

Afwerkingssets voor stopcontacten met dichtingsring

Stopcontacten IP44 - S.1

Uitvoering Ref.

Serie S.1
polarwit mat 39 6577 19 09

antraciet mat 39 6577 16 06

aluminium mat 39 6577 14 04

polarwit glanzend 39 6577 89 89

wit glanzend 39 6577 89 82

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Blindplaten met centraalstuk

 - met sokkel en klauwen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 67 1009 89 82

polarwit glanzend 10 67 1009 89 89

polarwit mat 10 67 1009 19 09

antraciet mat 10 67 1009 16 06

aluminium mat, gelakt 10 67 1009 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 67 1009 60 89

antraciet soft, gelakt 10 67 1009 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 67 1045 70 09

antraciet mat, gelakt 10 67 1045 70 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 67 1045 70 03

inox, metaal mat 10 67 1045 70 04

Berker R.1/R.3 - met schroeven
polarwit glanzend 10 1009 20 89

zwart glanzend 10 1009 20 45

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Blindplaten

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Bewegingsmelders

Hoe meer uw huis voor u zorgt, des te minder u zelf in de 
gaten moet houden. Zo wijst een bewegingsmelder u telkens 
automatisch de weg wanneer u thuiskomt. Deze schakelt 
het licht in het trappenhuis, de hal of de WC automatisch in, 
wanneer u het nodig heeft.  
De bewegingsmelders van Berker komen tegemoet aan al 
uw wensen inzake comfort en veiligheid.  

 - Eenvoudige omschakeling naar een ander design door 
vervanging van de afdekplaten.
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Bewegingsmelders 9.34

03 Pagina



 9.34

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Bewegingsmelders

Inbouwelementen voor bewegingsmelders

Schakelmodule met nulleider

Bedrijfsspanning 230 V~
Frequentie 50/60 Hz
Opgenomen vermogen (stand-by) < 0,3 W
Minimale contactbelasting ≈ 15 W
230 V gloei- en halo geen lam pen 2300 W
230 V Retrofit-LED-lampen (max. 8 led's) 440 W
Dimbare energiespaarlampen 440 W
TL-lampen:
- ongecompenseerd 1100 VA/kanaal
- parallel gecompenseerd 1000 W /130 µF
- met EVA 1000 W
- in duo-schakeling 1000 W
Compacte TL-lampen met EVA 22 x 20 W
Dimbare, conventionele transfo's 1500 VA
Elektronische en bi-modus-transfo's 1500 W
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C
Belasting-kabellengte max. 100 m
Schroefklemmen max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Inbouwdiepte behuizing 22 mm
Inbouwdiepte van de klauw ge lei ding 32 mm
Aantal bijposten onbeperkt

Bedrijfsspanning 230 V~
Frequentie 50/60 Hz
Opgenomen vermogen (stand-by) < 0,3 W
230 V gloei- en halo geen lam pen 25 ... 400 W
Dimbare 230 V LED-lampen (max. 8 led's) 5 ... 70 W
Dimbare energiespaarlampen 13 ... 80 W
Dimbare, conventionele transfo's 25 ... 400 VA
Elektronische en bi-modus-transfo's 25 ... 400 W
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C
Belasting-kabellengte max. 100 m
Schroefklemmen max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Inbouwdiepte 32 mm
Aantal bijposten onbeperkt

 - laag energieverbruik
 - ook als afstandsschakelaar te gebruiken
 - automatische regeling van de minimale lichtsterkte voor LEDs en CFL-lampen 230V
 - geen geleidende verbinding tussen draagring en klau wen
 - met schroefklemmen
 - met bijpost ingang voor drukknoppen (ref. 5031)

Uitvoering Verpakk. Ref.

Schakelmodule met nulleider 1 8512 12 00

Schakelmodule zonder nulleider

 - laag energieverbruik
 - lampsparende softstart
 - automatische regeling van de minimale lichtsterkte voor LEDs en CFL-lampen 230V
 - kortsluitvast en beveiliging tegen overbelasting (elek tron. zekering)
 - optimalisering door fijninstelling van het type belasting
 - geen geleidende verbinding tussen draagring en klau wen
 - met schroefklemmen
 - met bijpost ingang voor drukknoppen (ref. 5031)

Uitvoering Verpakk. Ref.

Schakelmodule zonder nulleider 1 8512 11 00

Nulleider nodig!

Geen inductieve en capacitieve belasting gelijktijdig aansluiten.

Enkel compatibel met dimbare belastingen !

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x 
Bewegingsmelders

Besturingsmodules voor bewegingsmelders

IR-bewegingsmelders comfort 1,1 m

Aantal detectieniveaus 3
Nalooptijd, instelbaar ≈ 10 s ... 30 min
Korte activering 200 ms
Immuniteitstijd ≈ 10 s
Nominale montagehoogte 1,1 m
Reikwijdte frontaal ≈ 12 m
Reikwijdte zijdelings ≈ 8 m
Detectieveld, rechthoekig ≈ 12 x 16 m
Inschakelgevoeligheid, instelbaar ≈ 10 ... 100 %
Inschakelhelderheid, instelbaar ≈ 5 ... 1000 lx
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C
Montagehoogte 34 mm

Permanent direct zonlicht in het naar boven gerichte detec tie ni veau kan uitval van de bewegingsmelder tot gevolg hebben. 
Alleen geschikt voor binnen.

Passend bij Pagina
Inbouwelementen 9.34

 - laag energieverbruik
 - met memoryfunctie voor aanwezigheidssimulatie
 - met teach-functie voor de aanspreekhelderheid door mid del van toets
 - met toetsvergrendeling
 - partyfunctie voor het inschakelen gedurende 2 uur
 - compatibiliteitsindicatie LED-opzet-/eenheid
 - met voedings- en status-LED rood/groen/oranje
 - met toets voor aan/uit/automatisch
 - µ-processor gestuurd principe

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 1 8534 12 82

polarwit glanzend 1 8534 12 89

polarwit mat 1 8534 12 88

antraciet mat 1 8534 12 85

aluminium mat, gelakt 1 8534 12 83

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 1 8534 12 29

antraciet soft, gelakt 1 8534 12 26

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 1 8534 12 79

antraciet mat, gelakt 1 8534 12 75

aluminium mat, gelakt 1 8534 12 77

inox mat, gelakt 1 8534 12 73

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 1 8534 12 39

zwart glanzend 1 8534 12 31

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x
Bewegingsmelders

IR-bewegingsmelders 1,1 m

Aantal detectieniveaus 3
Nalooptijd ≈ 180 s
Nominale montagehoogte 1,1 m
Reikwijdte frontaal ≈ 12 m
Reikwijdte zijdelings ≈ 8 m
Detectieveld, rechthoekig ≈ 12 x 16 m
Inschakelgevoeligheid, instelbaar ≈ 10 ... 100 %
Inschakelhelderheid, instelbaar ≈ 5 ... 1000 lx
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C
Montagehoogte 34 mm

Permanent direct zonlicht in het naar boven gerichte detec tie ni veau kan uitval van de bewegingsmelder tot gevolg hebben. 
Alleen geschikt voor binnen.

Passend bij Pagina
Inbouwelementen 9.34

 - laag energieverbruik
 - met memoryfunctie voor aanwezigheidssimulatie
 - met teach-functie voor de aanspreekhelderheid door mid del van toets
 - met toetsvergrendeling
 - partyfunctie voor het inschakelen gedurende 2 uur
 - compatibiliteitsindicatie LED-opzet-/eenheid
 - met voedings- en status-LED rood/groen/oranje
 - met toets voor aan/uit/automatisch
 - µ-processor gestuurd principe

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 1 8534 11 82

polarwit glanzend 1 8534 11 89

polarwit mat 1 8534 11 88

antraciet mat 1 8534 11 85

aluminium mat, gelakt 1 8534 11 83

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 1 8534 11 29

antraciet soft, gelakt 1 8534 11 26

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 1 8534 11 79

antraciet mat, gelakt 1 8534 11 75

aluminium mat, gelakt 1 8534 11 77

inox mat, gelakt 1 8534 11 73

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 1 8534 11 39

zwart glanzend 1 8534 11 31

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Besturingsmodules voor bewegingsmelders
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 9.38

Rolluiksturing

Met de hulp van rolluiken kunt u elke ruimte verduisteren of 
verlichten. U kunt uzelf ook beschermen tegen ongewenste 
bezoekers. Op die manier zorgt een rolluiksturing van Berker 
niet alleen voor gecontroleerde binnenkomende zonnestralen 
en een gecontroleerde temperatuur, maar ook duidelijk voor 
meer veiligheid.
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Rolluikschakelaars/-drukknoppen 9.40

Rolluik draaischakelaars 9.42

Toebehoren 9.42

04 Pagina



 9.40

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - rolluiksturing
Rolluikschakelaars / -drukknoppen

Rolluikschakelaars/-drukknoppen

Dubbele rolluikschakelaar enkelpolig

Dubbele rolluikdrukknop enkelpolig

Dubbele toetsen met symbool

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 A

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 A

 - met mechanische en elektrische vergrendeling als blok ke ring tegen gelijktijdig indrukken van beide toet sen
 - met steekklemmen

 - met mechanische en elektrische vergrendeling als blok ke ring tegen gelijktijdig indrukken van beide toet sen
 - met steekklemmen

 - voor rolluik-serieschakelaar/-drukknop

Uitvoering Verpakk. Ref.

Dubbele rolluikschakelaar enkelpolig 10 3035 20

Uitvoering Verpakk. Ref.

Dubbele rolluikdrukknop enkelpolig 10 5035 20

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen!

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen!

 X zie pagina 9.127

 X zie pagina 9.127

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1625 89 82

polarwit glanzend 10 1625 89 89

polarwit mat 10 1625 19 09

antraciet mat 10 1625 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1625 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1625 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1625 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1435 71 09

antraciet mat, gelakt 10 1435 71 06

aluminium geanodiseerd 10 1435 71 03

inox, metaal mat 10 1435 71 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1625 20 89

zwart glanzend 10 1625 20 45

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - rolluiksturing
Rolluikschakelaars / -drukknoppen

Meervoudige rolluik-drukknoppen

Dubbele drukknop, 4 NO-contacten, gemeenschappelijke ingangsklem

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 A

 - met 0-stand
 - met schroefklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Dubbele drukknop, 4 NO-contacten, gemeenschappelijke
ingangsklem

10 5034 04

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen!
Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1

 X zie pagina 9.127

Toetsen 2-voudig met symbool

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1644 89 82

polarwit glanzend 10 1644 89 89

polarwit mat 10 1644 19 09

antraciet mat 10 1644 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1644 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1644 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1644 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1435 72 09

antraciet mat, gelakt 10 1435 72 06

aluminium geanodiseerd 10 1435 72 03

inox, metaal mat 10 1435 72 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1644 20 89

zwart glanzend 10 1644 20 45

Optie Ref. Pagina
Neonlampelement voor schakelaar/drukknop 1600 02 9.20

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - rolluiksturing
Rolluik-draaischakelaars en toebehoren

Rolluik-draaischakelaars

Rolluik-draaischakelaar enkelpolig

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 A

 - met drukknop-functie
 - met 0-stand
 - voor centraalstuk met draaiknop
 - met schroefklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Rolluik-draaischakelaar enkelpolig 10 3841 03

Rolluik-draaischakelaar tweepolig 10 3842 03

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen!
Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1

 X zie pagina 9.127

Centraalstukken met draaiknop voor rolluik-draaischakelaar

Blokkeerschijf voor rolluik-draaischakelaar

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1080 89 8200

polarwit glanzend 10 1080 89 8900

polarwit mat 10 1080 19 0900

antraciet mat 10 1080 16 0600

aluminium mat, gelakt 10 1080 14 0400

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1080 60 8900

antraciet soft, gelakt 10 1080 60 8600

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1077 71 0900

antraciet mat, gelakt 10 1077 71 0600

aluminium geanodiseerd 10 1077 71 0300

inox, metaal mat 10 1077 71 0400

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1080 20 8900

zwart glanzend 10 1080 20 4500

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1    Q.1/Q.3     K.1/K.5
Blokkeerschijf voor rolluik-draaischakelaar 10 1861

Berker R.1/R.3
Blokkeerschijf voor rolluik-draaischakelaar 10 1861 01

Optie Ref. Pagina
Blokkeerschijf voor rolluik-draaischakelaar 1861 .. 9.20

 - met opdruk

 - voor ombouw in rolluik-draaidrukknop

Toebehoren

Klauwen

Lange klauw om op te steken

Uitvoering Verpakk. Ref.

Lange klauw om op te steken 50 1913

Verlenging met 15 mm
Geschikt voor schakelaars, drukknoppen en wand con tact do zen van voor 2011.
Niet voor elektronische eenheden!

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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 9.44

HVAC-regeling

Verwarming, koeling en klimaatregeling zijn vandaag de dag 
niet meer los te koppelen van het begrip energiebesparing. 
Met onze traditionele en elektronische thermostaten kunt 
u alle courante verwarmingstypes aansturen en maken het 
mogelijk om de ruimten met bepaalde temperatuurprofielen 
individueel naar wens van de gebruiker te bedienen.
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Thermostaten 9.46

3-standenschakelaars 9.48

05 Pagina



 9.46

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - HVAC-regeling
Thermostaten

Thermostaten

Thermostaten, NO-contact, met centraalstuk

Nominale spanning 230 V~
Frequentie 50 Hz
Schakelstroom 10 mA ... 10 (4) A
Schakelstroom bij cos ϕ = 0,6 max. 4 A
Opgenomen vermogen ≈ 1,2 W
Reservetijd lithiumcel ≈ 10  jaar
Inbouwdiepte 25 mm
Instelbereik bodemtemperatuur 10 ... 40 °C
Instelbereik temperatuur 5 ... 30 °C
Schakeltemperatuurverschil ≈ 0,5 K

Nulleider nodig!

Optie Ref. Pagina
Temperatuurvoeler 161 9.47

 - bedrijfsurenteller of energieverbruiksweergave
 - met toegangsbeveiliging
 - met ventielbeschermingsfunctie
 - met vorstbeschermingsfunctie
 - bedieningstalen instelbaar
 - soort thermo-aandrijvingen instelbaar
 - voor verwarmen of koelen
 - met geïntegreerde temperatuurvoeler
 - LC-display
 - met schakeling handmatig/automatisch
 - 3 vooringestelde tijdprogramma's, individueel instel baar
 - max. 9 schakeltijden per weekdag instelbaar
 - programmeerbaar met afgenomen bedieningsdeel
 - met automatische zomer-/wintertijd schakeling
 - vakantieprogramma met datumactivering
 - zonder klauwen / met schroefklemmen
 - met extra aansluiting voor vloer- of afstandsverwarming

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 1 2044 89 82

polarwit glanzend 1 2044 89 89

polarwit mat 1 2044 19 09

antraciet mat 1 2044 16 06

aluminium mat, gelakt 1 2044 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 1 2044 60 89

antraciet soft, gelakt 1 2044 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 1 2044 71 09

antraciet mat 1 2044 71 06

aluminium mat, gelakt 1 2044 71 03

inox, gelakt 1 2044 71 04

 - tijdgestuurd

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw



 9.47

B
er

ke
r 

   
   

  
w

an
d

ap
p

ar
at

uu
r

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - HVAC-regeling
Thermostaten en toebehoren

Thermostaten, NG-contact of wisselcontact, met centraalstuk

Nominale spanning 250 V~
Frequentie 50/60 Hz
Schakelstroom 10 A
Schakeltemperatuurverschil ≈ 0,5 K
Nachtverlaging ≈ 4 K
Temperatuur 5 ... 30 °C

Wanneer de ingestelde temperatuur wordt bereikt,  
opent het contact.

Nulleider nodig !

 - met NG-contact of wisselcontact
 - met opdruk
 - met aan-/uitschakelaar en controle-LED voor "aan" (NG)
 - regelknop met temperatuurbegrenzing
 - met thermische terugkoppeling
 - zonder klauwen
 - met individuele aansluiting voor nachtverlaging (NG)
 - met steekklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref. wisselcontact Ref. NG

Berker S.1
wit glanzend 1 2026 89 82 2030 89 82

polarwit glanzend 1 2026 89 89 2030 89 89

polarwit mat 1 2026 19 09 2030 19 09

antraciet mat 1 2026 16 06 2030 16 06

aluminium mat, gelakt 1 2026 14 04 2030 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 1 2026 60 89 2030 60 89

antraciet soft, gelakt 1  2026 60 86 2030 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 1 2026 71 09 2030 71 09

antraciet mat, gelakt 1 2026 71 06 2030 71 06

aluminium mat, gelakt 1 2026 71 03 2030 71 03

inox mat, gelakt 1 2026 71 04 2030 71 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 1 2026 20 89 2030 20 89

zwart glanzend 1 2026 20 45 2030 20 45

 - Schakelaar

Uitvoering Verpakk. Ref.

Temperatuurvoeler 1 161

Weerstandsfactor bij 25 °C 33 kΩ
Kabellengte sensor 4 m

 - als vervanging of voor functie-uitbreiding van producten met geschikte aansluiting, zoals bijv. thermostaten  
of KNX-thermostaten

Toebehoren

Temperatuurvoeler

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw



 9.48

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - HVAC-regeling
3-standenschakelaars

3-standenschakelaars

3-standenschakelaars

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 16 A

Voor bijv. airconditioning en ventilatoren.

 - met schroefklemmen

 X zie pagina 9.137

Uitvoering Verpakk. Ref.

met 0-stand : 0-1-2-3 10 3861 03

zonder 0-stand : 2-1-3 10 3861 13

Centraalstukken met draaiknop 3-standen

Passend bij Ref.
3-standenschakelaar 3861 03

Passend bij Ref.
3-standenschakelaar 3861 13

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1, met 0-stand
wit glanzend 1 1096 89 8200

polarwit glanzend 1 1096 89 8900

polarwit mat 1 1096 19 0900

antraciet mat 1 1096 16 0600

aluminium mat, gelakt 1 1096 14 0400

Berker Q.1/Q.3, met 0-stand
polarwit soft 1 1096 60 8900

antraciet soft, gelakt 1 1096 60 8600

Berker K.1/K.5, met 0-stand
polarwit glanzend 1 1087 71 0900

antraciet mat, gelakt 1 1087 71 0600

aluminium, aluminium geanodiseerd 1 1087 71 0300

inox, metaal mat 1 1087 71 0400

Berker R.1/R.3, met 0-stand
polarwit glanzend 1 1096 20 8900

zwart glanzend 1 1096 20 4500

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1, zonder 0-stand
wit glanzend 1 1084 89 8200

polarwit glanzend 1 1084 89 8900

polarwit mat 1 1084 19 0900

antraciet mat 1 1084 16 0600

aluminium mat, gelakt 1 1084 14 0400

Berker Q.1/Q.3, zonder 0-stand
polarwit soft 1 1084 60 8900

antraciet soft, gelakt 1 1084 60 8600

Berker K.1/K.5, zonder 0-stand
polarwit glanzend 1 1088 71 0900

antraciet mat, gelakt 1 1088 71 0600

aluminium, aluminium geanodiseerd 1 1088 71 0300

inox, metaal mat 1 1088 71 0400

Berker R.1/R.3, zonder 0-stand
polarwit glanzend 1 1084 20 8900

zwart glanzend 1 1084 20 4500

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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 9.50

Communicatietechniek

Ons multimedia-aanbod biedt oplossingen voor het 
aansluiten van portables, videoprojectoren, PC-monitoren, 
draagbare apparaten, hifi-installaties en alle entertainment-
elektronica. Al deze functies zijn verkrijgbaar voor alle 
schakelaarprogramma’s van Berker.
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Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - Communicatietechniek
Antennestopcontacten

Antennestopcontacten

Antennestopcontact 2-gaats, direct

Golfweerstand 75 Ω
Breedbandtechnologie 4 ... 2400 MHz
Voor bidirectionele communicatie 4 ... 2400 MHz
Niet geschikt als einddoos.

IEC 169-2 en EN 60728-11
Afscherming conform EMC-beschermingsklasse A

 - voor gemeenschappelijke, DVB-T-  
en breed band-ka be l in stal la ties

 - voor SAT stand-alone en distributiesystemen
 - voor analoge en digitale overdracht
 - voor individuele antenne-ontvangst
 - in sterstructuur of ontkoppelde aftakleidingen
 - geschikt voor HDTV
 - voeding via uitgangsconnector
 - laat gelijkspanning door
 - met schroefklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Antennestopcontact 2-gaats, direct 10 4502 10

Antennestopcontact 2-gaats, rijgdoos

Antennestopcontact Telenet/Interkabel 2-gaats, direct

Golfweerstand 75 Ω
Breedbandtechnologie 4 ... 2400 MHz
Voor bidirectionele communicatie 4 ... 2400 MHz

Golfweerstand 75 Ω

EN 60728-4, -11
IEC 169-2 en EN 50083-2
Afscherming conform EMC-beschermingsklasse A

IEC 169-2 en EN 50083-2
Afscherming conform EMC-beschermingsklasse A

 - voor gemeenschappelijke, DVB-T-  
en breed band-ka be l in stal la ties

 - voor SAT-huisdistributie
 - voor analoge en digitale overdracht
 - voor individuele antenne-ontvangst
 - in boomstructuur en hoofdleidingen
 - geschikt voor HDTV
 - blokkeert gelijkspanning
 - met ontkoppelingselement
 - met schroefklemment

 - voor analoge en digitale overdracht
 - voor individuele antenne-ontvangst
 - geschikt voor HDTV
 - laat gelijkspanning door
 - hoeken van de draagring zijn niet afbreekbaar
 - met schroefklemmen
 - enkel voor Berker serie  
S.1/B.3/B.7    Q.1/Q.3    R.1/R.3    K.1/K.5

Uitvoering Verpakk. Ref.

Antennestopcontact 2-gaats, rijgdoos 10 4515 15

Uitvoering Verpakk. Ref.

Antennewandcontactdoos Telenet/Interkabel 2-gaats, direct 10 4506

Antennestopcontact 3-gaats, direct

Golfweerstand 75 Ω
Breedbandtechnologie 5 ... 2400 MHz

EN 60728-4, -11
IEC 169-2 en EN 50083-2
Afscherming conform EMC-beschermingsklasse A

 - voor gemeenschappelijke, DVB-T-  
en breed band-ka be l in stal la ties

 - voor SAT stand-alone en distributiesystemen
 - voor analoge en digitale overdracht
 - voor individuele antenne-ontvangst
 - in sterstructuur of ontkoppelde aftakleidingen
 - geschikt voor HDTV
 - voeding via F-connector
 - laat gelijkspanning door
 - met schroefklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Antennestopcontact 3-gaats, direct 1 4522 10
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - Communicatietechniek
Antennestopcontacten

Centraalstukken voor antennestopcontact 2/3-gaats

Voor antennestopcontact conform DIN 45330

 - met uitbreekbare SAT-ingang

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1203 89 82

polarwit glanzend 10 1203 89 89

polarwit mat 10 1203 19 09

antraciet mat 10 1203 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1203 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1203 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1203 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1201 70 19

antraciet mat, gelakt 10 1201 70 16

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 1201 70 13

inox, metaal mat 10 1201 70 14

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1203 20 89

zwart glanzend 10 1203 20 45
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Datastopcontacten RJ45 enkelvoudig

Datastopcontact RJ45 8-polig afgeschermd,
cat. 6, Class E (met LSA+ klemmen)

Nominale spanning 72 V=
Nominale stroom 0,5 A
Overdrachtsbandbreedte max. 250 MHz
Contactweerstand signaal 20 mΩ
Contactweerstand afscher ming 100 mΩ
Draad Ø   0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Inbouwdiepte 31 mm

Cat.6 / Class E, afgeschermd conform ISO/IEC 11801
Cat. 6 conform TIA/EIA 568-B.2
Model conform DIN EN 60603-7-3

 - zonder klauwen
 - externe ogen op de draagring kunnen  
voor een rond design worden afgebroken

 - behuizing van gietijzer
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - geschikt voor PoE+
 - met 360° afgeschermd contact en trekontlasting
 - flexibele kabelingang
 - met 45° uitgang
 - met LSA+ klemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact RJ45 8-polig afgeschermd, cat. 6E 10 4554 01

Datastopcontact RJ45 8-polig afgeschermd,
cat. 6A iso (met LSA+ klemmen)

Nominale spanning 72 V=
Nominale stroom 0,5 A
Overdrachtsbandbreedte max. 500 MHz
Contactweerstand signaal 20 mΩ
Contactweerstand afscher ming 100 mΩ
Draad Ø  0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Inbouwdiepte 31 mm

Cat.6A iso, Class EA, afgeschermd conform ISO/IEC 11801 A2
Model conform DIN IEC 60603-7-51
Afscherming conform DIN EN 55022, Klasse B
Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

 - zonder klauwen
 - externe ogen op de draagring kunnen voor  
een rond design worden afgebroken

 - behuizing van gietijzer
 - cat.6A iso, Class EA, afgeschermd
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - geschikt voor PoE+
 - met 360° afgeschermd contact en trekontlasting
 - flexibele kabelingang
 - met 45° uitgang
 - met LSA+ klemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact RJ45 8-polig afgeschermd, cat. 6A iso 10 4586

Centraalstukken voor enkelvoudig datastopcontact RJ45

 - voor enkelvoudig stopcontact cat. 6/Class E en cat. 6A iso
 - met 45° uitgang

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1407 89 82

polarwit glanzend 10 1407 89 89

polarwit mat 10 1407 19 09

antraciet mat 10 1407 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1407 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1407 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1407 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1407 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1407 70 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 1407 70 03

inox, metaal mat 10 1407 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1407 20 89

zwart glanzend 10 1407 20 45

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - Communicatietechniek
Datacommunicatie



 9.55

B
er

ke
r 

   
   

  
w

an
d

ap
p

ar
at

uu
r

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Datastopcontact 8-polig cat. 5e, UTP

Datastopcontact 8-polig cat. 6, UTP

Datastopcontact 8-polig cat. 6, FTP

Datastopcontact 8-polig cat. 6A iso, FTP

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact 8-polig cat. 5e, UTP 10 4589

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact 8-polig cat. 6, UTP 10 4596

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact 8-polig cat. 6, FTP 10 4597

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact 8-polig cat. 6A iso, FTP 10 4598

Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

 - zonder klauwen
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - voor centraalstuk met stofkapje

Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

 - zonder klauwen
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - voor centraalstuk met stofkapje

Afscherming conform DIN EN 55022, Klasse B
Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

 - zonder klauwen
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - voor centraalstuk met stofkapje

Cat.6A iso, Class EA, afgeschermd conform ISO/IEC 11801 A2
Afscherming conform DIN EN 55022, Klasse B
Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

 - zonder klauwen
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - voor centraalstuk met stofkapje

Centraalstukken met stofkapje

 - Tekstveld

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1170 89 82

polarwit glanzend 10 1170 89 89

polarwit mat 10 1170 19 09

antraciet mat 10 1170 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1170 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1170 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1170 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1170 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1170 70 06

aluminium mat, gelakt 10 1170 70 03

inox mat, gelakt 10 1170 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend, zonder tekstveld 10 1170 20 89

zwart glanzend, zonder tekstveld 10 1170 20 45

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - Communicatietechniek
Datacommunicatie
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Datastopcontacten RJ45 2-voudig

Datastopcontact RJ45 8/8-polig afgeschermd,
cat. 6, Class E (met LSA+ klemmen)

Nominale spanning 72 V=
Nominale stroom 0,5 A
Overdrachtsbandbreedte max. 250 MHz
Draad Ø   0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Inbouwdiepte 31 mm

Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2
Cat. 6/Class E, afgeschermd conform ISO/IEC 11801
Cat. 6 conform TIA/EIA 568-B.2
Afscherming conform DIN EN 55022, Class E
Model conform DIN EN 60603-7-3

 - zonder klauwen
 - externe ogen op de draagring kunnen  
voor een rond design worden afgebroken

 - behuizing van gietijzer
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - geschikt voor PoE+
 - met 360° afgeschermd contact en trekontlasting
 - flexibele kabelingang
 - met 45° uitgang
 - met LSA+ klemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact RJ45 8/8-polig afgeschermd, cat. 6E 10 4555 01

Datastopcontact RJ45 8/8-polig afgeschermd,
cat.6 iso (met LSA+ klemmen)

Nominale spanning 72 V=
Nominale stroom 0,5 A
Overdrachtsbandbreedte max. 500 MHz
Contactweerstand signaal 20 mΩ
Contactweerstand afscher ming 100 mΩ
Draad Ø    0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Inbouwdiepte 31 mm

Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2
Cat.6A iso, Class EA, afgeschermd conform ISO/IEC 11801 A2
Afscherming conform DIN EN 55022, Klasse B
Model conform DIN IEC 60603-7-51

 - zonder klauwen
 - externe ogen op de draagring kunnen  
voor een rond design worden afgebroken

 - behuizing van gietijzer
 - cat.6A iso, Class EA, afgeschermd
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - geschikt voor PoE+
 - met 360° afgeschermd contact en trekontlasting
 - flexibele kabelingang
 - met 45° uitgang
 - met LSA+ klemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact RJ45 8/8-polig afgeschermd, cat. 6A iso 10 4587

Centraalstukken voor datastopcontact RJ45 2-voudig

 - voor dubbel stopcontact cat. 6/Class E en cat.6A iso
 - met 45° uitgang

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1409 89 82

polarwit glanzend 10 1409 89 89

polarwit mat 10 1409 19 09

antraciet mat 10 1409 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1409 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1409 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1409 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1409 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1409 70 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 1409 70 03

inox, metaal mat 10 1409 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1409 20 89

zwart glanzend 10 1409 20 45

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - Communicatietechniek
Datacommunicatie
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Datastopcontact 8/8 polig cat. 5e, UTP

Datastopcontact 8/8 polig cat. 6, UTP

Datastopcontact 8/8 polig afgeschermd, cat. 6, FTP

Datastopcontact 8/8 polig afgeschermd cat. 6A iso, FTP

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact 8/8 polig cat. 5e, UTP 10 4589 01

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact 8/8 polig afgeschermd cat. 6, UTP 10 4596 01

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact 8/8 polig afgeschermd cat. 6, FTP 10 4597 01

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact 8/8 polig afgeschermd cat. 6A iso, FTP 10 4598 01

Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

 - zonder klauwen
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - voor centraalstuk met stofkapje

Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

 - zonder klauwen
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - voor centraalstuk met stofkapje

Afscherming conform DIN EN 55022, Klasse B
Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

 - zonder klauwen
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - voor centraalstuk met stofkapje

Cat.6A iso, Class EA, afgeschermd conform ISO/IEC 11801 A2
Afscherming conform DIN EN 55022, Klasse B
Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

 - zonder klauwen
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - voor centraalstuk met stofkapje

Centraalstukken met 2 stofkapjes

 - Tekstveld

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1181 89 82

polarwit glanzend 10 1181 89 89

polarwit mat 10 1181 19 09

antraciet mat 10 1181 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1181 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1181 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1181 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1182 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1182 70 06

aluminium mat, gelakt 10 1182 70 03

inox mat, gelakt 10 1182 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend, zonder tekstveld 10 1181 20 89

zwart glanzend, zonder tekstveld 10 1181 20 45

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - Communicatietechniek
Datacommunicatie
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Kabeluitgangen

Kabeluitgang

Kabeluitgang met kleine inbouwdiepte

 - met trekontlasting
 - voor kabels Ø max. 9 mm
 - zonder klemmenblok

 - met trekontlasting
 - voor kabels Ø max. 9 mm
 - met inbouwruimte voor bijv. relais
 - zonder klemmenblok

Uitvoering Verpakk. Ref.

Kabeluitgang 10 4470

Uitvoering Verpakk. Ref.

Kabeluitgang met kleine inbouwdiepte 10 4468

Centraalstukken voor kabeluitgang

 - met een uitgang onderaan

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1019 89 82

polarwit glanzend 10 1019 89 89

polarwit mat 10 1019 19 09

antraciet mat 10 1019 16 06

aluminium mat, gelakt 10 1019 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1019 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1019 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1005 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1005 70 06

aluminium mat, gelakt 10 1005 70 03

inox mat, gelakt 10 1005 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1019 20 89

zwart glanzend 10 1019 20 45

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - Communicatietechniek
Toebehoren
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Centraalstukken met uitsparing

USB-stopcontacten

USB-stopcontacten 230 V 3 A

Ingangsspanning 200 ... 240 V~
Frequentie 50/60 Hz
Uitgangsspanning 5 V= (± 5 %)
Uitgangsstroom per stekker max. 3 A
Uitgangsstroom bij gebruik  
van beide stek kers

max. 3 A

Opgenomen vermogen (stand-by) 150 mW
Draaddoorsnede (massief) max. 2,5 mm²
Inbouwdiepte 32 mm

Geen data-overdracht mogelijk!
USB aansluitingen conform DIN EN 50558

 - voor opladen van mobiele eindapparaten  
via USB-kabel

 - met 2 USB-stekkers type A
 - kortsluitvast en beveiliging tegen  
overbelasting (elek tron. zekering)

 - met schroefklemmen  
(dubbel voor doorbedraden)

 - Schroefklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit mat 10 2602 09

antraciet mat 10 2602 05

Passend bij Ref.
USB-stopcontacten 230V 2602 ..

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1033 89 12

polarwit glanzend 10 1033 89 19

polarwit mat, met 2 uitbreekbare openingen 10 1033 19 09

antraciet mat, met 2 uitbreekbare openingen 10 1033 16 06

aluminium mat, gelakt, met 2 uitbreekbare openingen 10 1033 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1033 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1033 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1035 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1035 70 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 1035 70 03

inox, metaal mat 10 1035 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1038 20 89

zwart glanzend 10 1038 20 45

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - Communicatietechniek
USB-stopcontacten
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Audio-stopcontacten

Luidsprekerstopcontacten

Stereo-luidsprekerstopcontacten

 - met steekklemmen (achterzijde met schroefklemmen)

 - met steekklemmen (achterzijde met schroefklemmen)

Centraalstukken met uitsparing

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 1033 89 12

polarwit glanzend 10 1033 89 19

polarwit mat, met 2 uitbreekbare openingen 10 1033 19 09

antraciet mat, met 2 uitbreekbare openingen 10 1033 16 06

aluminium mat, gelakt, met 2 uitbreekbare openingen 10 1033 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 1033 60 89

antraciet soft, gelakt 10 1033 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 1035 70 09

antraciet mat, gelakt 10 1035 70 06

aluminium, aluminium geanodiseerd 10 1035 70 03

inox, metaal mat 10 1035 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 1038 20 89

zwart glanzend 10 1038 20 45

Nominale spanning 60 V=
Draaddoorsnede max. 10 mm²

Nominale spanning 60 V=
Draaddoorsnede max. 10 mm²

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit mat 10 4572 09

antraciet mat 10 4572 05

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit mat 10 4573 09

antraciet mat 10 4573 05

Passend bij Ref.
Luidsprekerstopcontacten 4572 ..
Stereo-luidsprekerstopcontacten 4573 ..

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - Communicatietechniek
Multimedia
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Video stopcontacten

VGA-stopcontacten

Frequentiebereik video max. 160 MHz
Resolutie max. 1280 x 1024 px

 - zonder klauwen
 - S-VGA compatibel
 - met vrouwelijke Sub-D connector

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 33 1540 89 82

polarwit glanzend 10 33 1540 89 89

polarwit mat 10 33 1540 19 09

antraciet mat 10 33 1540 16 06

aluminium mat, gelakt 10 33 1540 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 33 1540 60 89

antraciet soft, gelakt 10 33 1540 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 33 1540 70 09

antraciet mat, gelakt 10 33 1540 70 06

aluminium mat, gelakt 10 33 1540 70 03

inox mat, gelakt 10 33 1540 70 04

Berker R.1/R.3
stopcontact polarwit glanzend 10 33 1540 20 89

stopcontact zwart glanzend 10 33 1540 20 45

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - Communicatietechniek
Multimedia
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HDMI-stopcontacten

High Definition stopcontact

High Definition stopcontact met 90°-aansluiting

Frequentiebereik (verticaal) 50 ... 85 Hz
Bandbreedte video max. 165 MHz
Resolutie max. 1920 x 1080 px
Overdrachtssnelheid max. 8,16 Gbit/s

Frequentiebereik (verticaal) 50 ... 85 Hz
Bandbreedte video max. 165 MHz
Resolutie max. 1920 x 1080 px
Overdrachtssnelheid max. 8,16 Gbit/s

 - zonder klauwen
 - vergulde contacten
 - met HDMI™ dubbele stekker type A, ondersteunt HDMI™ technologie (V 1.3)

 - zonder klauwen
 - vergulde contacten
 - met HDMI™ dubbele stekker type A, ondersteunt HDMI™ technologie (V 1.3)

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 33 1542 89 82

polarwit glanzend 10 33 1542 89 89

polarwit mat 10 33 1542 19 09

antraciet mat 10 33 1542 16 06

aluminium mat, gelakt 10 33 1542 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 33 1542 60 89

antraciet soft, gelakt 10 33 1542 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 33 1542 70 09

antraciet mat, gelakt 10 33 1542 70 06

aluminium mat, gelakt 10 33 1542 70 03

inox mat, gelakt 10 33 1542 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 33 1542 20 89

zwart glanzend 10 33 1542 20 45

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 10 33 1543 89 82

polarwit glanzend 10 33 1543 89 89

polarwit mat 10 33 1543 19 09

antraciet mat 10 33 1543 16 06

aluminium mat, gelakt 10 33 1543 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 10 33 1543 60 89

antraciet soft, gelakt 10 33 1543 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 10 33 1543 70 09

antraciet mat, gelakt 10 33 1543 70 06

aluminium mat, gelakt 10 33 1543 70 03

inox mat, gelakt 10 33 1543 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 10 33 1543 20 89

zwart glanzend 10 33 1543 20 45

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x - Communicatietechniek
Datacommunicatie
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 9.64

Oriëntatieverlichting
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Oriëntatielicht 9.66

07 Pagina



 9.66 Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Lichtsignalen

LED-oriëntatielicht (wit)

LED-oriëntatielicht (RGB)

Bedrijfsspanning 230 V~
Frequentie 50/60 Hz
Opgenomen vermogen max. 1 W
Aantal LED lampen 4
Werkingstemperatuur -15 ... +40 °C

Bedrijfsspanning 230 V~
Frequentie 50/60 Hz
Opgenomen vermogen max. 2 W
Aantal LED lampen 4
Werkingstemperatuur -15 ... +40 °C

 - LED helderheid via potentiometer instelbaar
 - lichtkleur: wit (koud)
 - via het gebruik van etiketten kan info worden meegedeeld
 - aanstuurbaar via aparte schakelaar

 - LED helderheid via potentiometer instelbaar
 - lichtkleuren: wit (koud), wit (warm), blauw, oranje, rood, groen, magenta
 - kleurkeuze controleerbaar via aangesloten schakelaar
 - via het gebruik van etiketten kan info worden meegedeeld

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 1 2953 89 82

polarwit glanzend 1 2953 89 89

polarwit mat 1 2953 19 09

antraciet mat 1 2953 16 06

aluminium mat, gelakt 1 2953 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 1 2953 60 89

antraciet soft, gelakt 1 2953 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 1 2953 70 09

antraciet mat 1 2953 70 06

aluminium mat, gelakt 1 2953 70 03

inox mat, gelakt 1 2953 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 1 2953 20 89

zwart glanzend 1 2953 20 45

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker S.1
wit glanzend 1 2951 89 82

polarwit glanzend 1 2951 89 89

polarwit mat 1 2951 19 09

antraciet mat 1 2951 16 06

aluminium mat, gelakt 1 2951 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft 1 2951 60 89

antraciet soft, gelakt 1 2951 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend 1 2951 70 09

antraciet mat 1 2951 70 06

aluminium mat, gelakt 1 2951 70 03

inox mat, gelakt 1 2951 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend 1 2951 20 89

zwart glanzend 1 2951 20 45

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x 
Oriëntatielicht
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Etiketten voor LED-oriëntatielicht (vierkant)

Etiketten voor LED-oriëntatielicht (rond)

Indien de LED-verlichting niet brandt is het symbool niet zichtbaar

Indien de LED-verlichting niet brandt is het symbool niet zichtbaar

Uitvoering Verpakk. Ref.

met opdruk symbool man 1 1905 80 01

met opdruk symbool vrouw 1 1905 80 02

met opdruk symbool rolstoel 1 1905 80 03

met opdruk symbool lift 1 1905 80 05

Uitvoering Verpakk. Ref.

met opdruk symbool man 1 1905 80 06

met opdruk symbool vrouw 1 1905 80 07

met opdruk symbool rolstoel 1 1905 80 08

met opdruk symbool lift 1 1905 80 10

Passend bij
LED-oriëntatielicht (RGB)
LED-oriëntatielicht (WIT)

Passend bij
LED-oriëntatielicht (RGB)
LED-oriëntatielicht (WIT)

Berker S.x/Q.x/K.x/R.x 
Oriëntatielicht
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Afdekplaten  
S.x / Q.x / R.x / K.x

S.1 Q.1

K.1

R.1
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Berker S.1 9.70

Berker Q.1 9.74

Berker Q.3 9.76

Berker R.1 9.78

Berker R.3 9.83

Berker K.1 / K.5 9.86

08 Pagina



 9.70

Berker S.1

Berker S.1 staat voor "standaard", op het vlak van 
bescheidenheid, functionaliteit en tijdloosheid. 

 - Eenvoudig gebruik dankzij het modulaire concept, de  
ergonomische vormgeving en de vierkante vorm.
 - Meervoudige afdekplaten maken combinaties tot 5  
apparaten mogelijk, voor verticale of horizontale montage.
 - De afdekplaten zijn verkrijgbaar in polarwit mat, wit,  
polarwit glanzend, alu en antraciet mat gelakt.
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker S.1 
Afdekplaten

polarwit mat
 - kunststof
 - voor verticale en horizontale montage

 X zie pagina 9.129

 X zie pagina 9.129

 X zie pagina 9.129

 X zie pagina 9.129

 X zie pagina 9.129

Afdekplaten

wit glanzend
 - kunststof
 - voor verticale en horizontale montage

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 89 82

2-voudig 10 1012 89 82

3-voudig 10 1013 89 82

4-voudig 2 1014 89 82

5-voudig 2 1015 89 82

polarwit glanzend
 - kunststof
 - voor verticale en horizontale montage

antraciet mat
 - kunststof
 - voor verticale en horizontale montage

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 99 49

2-voudig 10 1012 99 49

3-voudig 10 1013 99 49

4-voudig 2 1014 99 49

5-voudig 2 1015 99 49

alu mat
 - kunststof
 - voor verticale en horizontale montage

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 99 39

2-voudig 10 1012 99 39

3-voudig 10 1013 99 39

4-voudig 2 1014 99 39

5-voudig 2 1015 99 39

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 89 89

2-voudig 10 1012 89 89

3-voudig 10 1013 89 89

4-voudig 2 1014 89 89

5-voudig 2 1015 89 89

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 99 09

2-voudig 10 1012 99 09

3-voudig 10 1013 99 09

4-voudig 2 1014 99 09

5-voudig 2 1015 99 09
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wit glanzend

 - kunststof
 - voor verticale montage
 - niet geschikt voor opbouwbehuizingen

polarwit mat en glanzend

antraciet mat

aluminium mat

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker S.1
Afdekplaten

 X zie pagina 9.129

 X zie pagina 9.129

 X zie pagina 9.129

 X zie pagina 9.129

Afdekplaten met grote uitsparing

Uitvoering Verpakk. Ref.

grote uitsparing 10 1309 89 82

Uitvoering Verpakk. Ref.

grote uitsparing 10 1309 99 39

Uitvoering Verpakk. Ref.

grote uitsparing 10 1309 99 49

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit glanzend, grote uitsparing 10 1309 89 89

polarwit mat, grote uitsparing 10 1309 99 09

Passend bij Ref. Pagina
Drukknopsensor 4-voudig 8016 47 80 8.23

Passend bij Ref. Pagina
Drukknopsensor 4-voudig 8016 47 80 8.23

Passend bij Ref. Pagina
Drukknopsensor 4-voudig 8016 47 85 8.23

Passend bij Ref. Pagina
Drukknopsensor 4-voudig 8016 47 85 8.23
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Uitvoering Verpakk. Ref.

wit glanzend, enkelvoudig 10 1041 89 82

wit glanzend, 2-voudig 5 1042 89 82

wit glanzend, 3-voudig 5 1043 89 82

polarwit glanzend, enkelvoudig 10 1041 89 89

polarwit glanzend, 2-voudig 5 1042 89 89

polarwit glanzend, 3-voudig 5 1043 89 89

polarwit mat, enkelvoudig 10 1041 99 09

polarwit mat, 2-voudig 5 1042 99 09

polarwit mat, 3-voudig 5 1043 99 09

antraciet mat, enkelvoudig 10 1041 99 49

antraciet mat, 2-voudig 5 1042 99 49

antraciet mat, 3-voudig 5 1043 99 49

aluminium mat, enkelvoudig 10 1041 99 39

aluminium mat, 2-voudig 5 1042 99 39

aluminium mat, 3-voudig 5 1043 99 39

Inbouwdiepte 37 mm

Opbouwbehuizingen

 - invoer langs boven en onder mogelijk
 - met kabel- en kanaalinvoeren
 - geschikt voor montage op brandbare ondergrond
 - voor verticale en horizontale montage

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker S.1 
Opbouwbehuizingen



 9.74

Berker Q.1 / Q.3

Berker Q.1
 - Oplossing voor residentiële en tertiaire projecten.
 - Dankzij de grote afrondingen zijn ze bijzonder geschikt voor scholen.
 - Meervoudige afdekplaten maken combinaties tot 5 apparaten mogelijk, 
verticale of horizontale montage.
 - Oppervlak verkrijgbaar in polarwit soft en antraciet soft gelakt.

Berker Q.3
 - De afdekplaat met duidelijke contouren vormt met de afrondingen  
van de centraalstukken een stijlvol contrast dat zich perfect integreert  
in de architectuur van moderne gebouwen.
 - Meervoudige afdekplaten maken de combinaties tot 5 apparaten  
mogelijk, voor verticale of horizontale montage.
 - Verkrijgbaar in polarwit soft en antraciet soft gelakt.
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Berker Q.1
Afdekplaten 

Afdekplaten

polarwit soft
 - voor horizontale en verticale montage

antraciet soft, gelakt
 - voor horizontale en verticale montage

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 60 89

2-voudig 10 1012 60 89

3-voudig 2 1013 60 89

4-voudig 2 1014 60 89

5-voudig 2 1015 60 89

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 60 86

2-voudig 10 1012 60 86

3-voudig 2 1013 60 86

4-voudig 2 1014 60 86

5-voudig 2 1015 60 86

 X zie pagina 9.130

 X zie pagina 9.130

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw



 9.76

Afdekplaten

polarwit soft
 - kunststof
 - voor verticale en horizontale montage

antraciet soft, gelakt
 - kunststof
 - voor verticale en horizontale montage

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 60 99

2-voudig 2 1012 60 99

3-voudig 2 1013 60 99

4-voudig 2 1014 60 99

5-voudig 2 1015 60 99

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 60 96

2-voudig 2 1012 60 96

3-voudig 2 1013 60 96

4-voudig 2 1014 60 96

5-voudig 2 1015 60 96

 X zie pagina 9.130

 X zie pagina 9.130

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker Q.3
Afdekplaten
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Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit glanzend, enkelvoudig 10 1029 00 69

polarwit glanzend, 2-voudig 10 1030 00 69

polarwit glanzend, 3-voudig 5 1031 00 69

antraciet soft, gelakt, enkelvoudig 10 1029 60 86

antraciet soft, gelakt, 2-voudig 10 1030 60 86

antraciet soft, gelakt, 3-voudig 5 1031 60 86

Opbouwbehuizingen

Opbouwbehuizingen Q.1

Opbouwbehuizingen Q.3

 - invoer langs boven en onder mogelijk
 - met kabel- en kanaalinvoeren

Inbouwdiepte 33,5 mm

Berker Q.1 / Q.3
Opbouwbehuizingen 

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Uitvoering Verpakk. Ref.

wit glanzend, enkelvoudig 10 1041 89 82

wit glanzend, 2-voudig 5 1042 89 82

wit glanzend, 3-voudig 5 1043 89 82

polarwit glanzend, enkelvoudig 10 1041 89 89

polarwit glanzend, 2-voudig 5 1042 89 89

polarwit glanzend, 3-voudig 5 1043 89 89

polarwit mat, enkelvoudig 10 1041 99 09

polarwit mat, 2-voudig 5 1042 99 09

polarwit mat, 3-voudig 5 1043 99 09

antraciet mat, enkelvoudig 10 1041 99 49

antraciet mat, 2-voudig 5 1042 99 49

antraciet mat, 3-voudig 5 1043 99 49

aluminium mat, enkelvoudig 10 1041 99 39

aluminium mat, 2-voudig 5 1042 99 39

aluminium mat, 3-voudig 5 1043 99 39

Inbouwdiepte 37 mm

 - invoer langs boven en onder mogelijk
 - met kabel- en kanaalinvoeren
 - geschikt voor montage op brandbare ondergrond
 - voor verticale en horizontale montage
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Berker R.1 / R.3

Berker R.1
 - De eigentijdse heruitvinding van ronde schakelaars.
 - Zacht afgeronde afdekplaten, grote verscheidenheid aan functies.
 - Hoogwaardig oppervlakmateriaal in kunststof polarwit, zwart, glas,  
aluminium of inox (3 mm dik).
 - Draagplaat van 7 mm dikke kunststof.

Berker R.3
 - Een buitengewoon design (vierkante afdekplaat, ronde centraalstukken).
 - Ideaal voor installatie in wandgoot.
 - Hoogwaardig oppervlakmateriaal: kunststof polarwit, zwart, glas,  
aluminium of inox (3 mm dik).
 - Draagplaat van 7 mm dikke kunststof.



 9.79

B
er

ke
r 

   
   

  
w

an
d

ap
p

ar
at

uu
r

Afdekplaten

polarwit glanzend
 - kunststof
 - voor verticale en horizontale montage

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 21 89

2-voudig 2 1012 21 89

3-voudig 2 1013 21 89

4-voudig 2 1014 21 89

5-voudig 2 1015 21 89
 X zie pagina 9.131

zwart glanzend
 - kunststof
 - voor verticale en horizontale montage

aluminium, polarwit
 - metaal
 - voor verticale en horizontale montage

aluminium, zwart
 - metaal
 - voor verticale en horizontale montage

inox, polarwit
 - metaal
 - voor verticale en horizontale montage

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 21 45

2-voudig 2 1012 21 45

3-voudig 10 1013 21 45

4-voudig 2 1014 21 45

5-voudig 2 1015 21 45

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 21 74

2-voudig 10 1012 21 74

3-voudig 10 1013 21 74

4-voudig 2 1014 21 74

5-voudig 2 1015 21 74

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 21 84

2-voudig 10 1012 21 84

3-voudig 10 1013 21 84

4-voudig 2 1014 21 84

5-voudig 2 1015 21 84

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 21 14

2-voudig 10 1012 21 14

3-voudig 10 1013 21 14

4-voudig 2 1014 21 14

5-voudig 2 1015 21 14

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker R.1 
Afdekplaten



 9.80

inox, zwart
 - metaal
 - voor verticale en horizontale montage

 X zie pagina 9.131

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 21 04

2-voudig 10 1012 21 04

3-voudig 10 1013 21 04

4-voudig 2 1014 21 04

5-voudig 2 1015 21 04

glas, polarwit
 - glas
 - voor verticale en horizontale montage

zwart glas
 - glas
 - voor verticale en horizontale montage

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 21 09

2-voudig 5 1012 21 09

3-voudig 5 1013 21 09

4-voudig 1 1014 21 09

5-voudig 1 1015 21 09

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 21 16

2-voudig 5 1012 21 16

3-voudig 5 1013 21 16

4-voudig 1 1014 21 16

5-voudig 1 1015 21 16

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker R.1
Afdekplaten
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Afdekplaten uit speciaal materiaal

leisteen, polarwit
 - voor verticale en horizontale montage

Uitvoering Verpakk. Ref.

Enkelvoudig 1 1011 23 89

2-voudig 1 1012 23 89

3-voudig 1 1013 23 89

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

Deze afdekplaten zijn vervaardigd uit natuurlijk materiaal dat onderhevig is aan UV-stralen, waardoor de kleur na verloop van 
tijd kan afwijken. Deze materialen zijn ook gevoelig aan vet en vuil en dienen met de nodige voorzichtigheid onderhouden en 
gereinigd te worden. Door het gebruik van natuurlijke materialen kunnen er onderlinge afwijkingen in kleur en textuur  
waarneembaar zijn. Hout is een natuurlijk materiaal en kan dus variaties hebben in kleur en structuur.

leisteen, zwart
 - voor verticale en horizontale montage

beton, polarwit
 - voor verticale en horizontale montage

beton, zwart
 - voor verticale en horizontale montage

leder, polarwit
 - voor verticale en horizontale montage

Uitvoering Verpakk. Ref.

Enkelvoudig 1 1011 23 84

2-voudig 1 1012 23 84

3-voudig 1 1013 23 84

Uitvoering Verpakk. Ref.

Enkelvoudig 1 1011 23 79

2-voudig 1 1012 23 79

3-voudig 1 1013 23 79

Uitvoering Verpakk. Ref.

Enkelvoudig 1 1011 23 74

2-voudig 1 1012 23 74

3-voudig 1 1013 23 74

Uitvoering Verpakk. Ref.

Enkelvoudig 10 1011 23 69

2-voudig 5 1012 23 69

3-voudig 5 1013 23 69

4-voudig 1 1014 23 69

5-voudig 1 1015 23 69

 X zie pagina 9.131

leder, zwart
 - voor verticale en horizontale montage

Uitvoering Verpakk. Ref.

Enkelvoudig 10 1011 23 64

2-voudig 5 1012 23 64

3-voudig 5 1013 23 64

4-voudig 1 1014 23 64

5-voudig 1 1015 23 64

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker R.1 
Afdekplaten



 9.82

Afdekplaten uit speciaal materiaal

 X zie pagina 9.131

hout, polarwit
 - voor verticale en horizontale montage

Uitvoering Verpakk. Ref.

Enkelvoudig 10 1011 23 59

2-voudig 5 1012 23 59

3-voudig 5 1013 23 59

4-voudig 1 1014 23 59

5-voudig 1 1015 23 59

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

hout, zwart
 - voor verticale en horizontale montage

rood transparant, polarwit
 - voor verticale en horizontale montage

oranje transparant, polarwit
 - voor verticale en horizontale montage

rood transparant/zwart
 - voor verticale en horizontale montage

oranje transparant, zwart
 - voor verticale en horizontale montage

Uitvoering Verpakk. Ref.

Enkelvoudig 10 1011 23 54

2-voudig 5 1012 23 54

3-voudig 5 1013 23 54

4-voudig 1 1014 23 54

5-voudig 1 1015 23 54

Uitvoering Verpakk. Ref.

Enkelvoudig 1 1011 23 49

2-voudig 1 1012 23 49

3-voudig 1 1013 23 49

4-voudig 1 1014 23 49

5-voudig 1 1015 23 49

Uitvoering Verpakk. Ref.

Enkelvoudig 1 1011 23 39

2-voudig 1 1012 23 39

3-voudig 1 1013 23 39

4-voudig 1 1014 23 39

5-voudig 1 1015 23 39

Uitvoering Verpakk. Ref.

Enkelvoudig 1 1011 23 44

2-voudig 1 1012 23 44

3-voudig 1 1013 23 44

4-voudig 1 1014 23 44

5-voudig 1 1015 23 44

Uitvoering Verpakk. Ref.

Enkelvoudig 1 1011 23 34

2-voudig 1 1012 23 34

3-voudig 1 1013 23 34

4-voudig 1 1014 23 34

5-voudig 1 1015 23 34

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker R.1
Afdekplaten
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker R.3 
Afdekplaten

Afdekplaten

polarwit glanzend
 - kunststof
 - voor verticale en horizontale montage

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 22 89

2-voudig 2 1012 22 89

3-voudig 2 1013 22 89

4-voudig 2 1014 22 89

5-voudig 2 1015 22 89
 X zie pagina 9.131

zwart glanzend
 - kunststof
 - voor verticale en horizontale montage

aluminium, polarwit
 - metaal
 - voor verticale en horizontale montage

aluminium, zwart
 - metaal
 - voor verticale en horizontale montage

inox, polarwit
 - metaal
 - voor verticale en horizontale montage

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 22 45

2-voudig 2 1012 22 45

3-voudig 10 1013 22 45

4-voudig 2 1014 22 45

5-voudig 2 1015 22 45

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 22 74

2-voudig 10 1012 22 74

3-voudig 10 1013 22 74

4-voudig 2 1014 22 74

5-voudig 2 1015 22 74

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 22 84

2-voudig 10 1012 22 84

3-voudig 10 1013 22 84

4-voudig 2 1014 22 84

5-voudig 2 1015 22 84

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 22 14

2-voudig 10 1012 22 14

3-voudig 10 1013 22 14

4-voudig 2 1014 22 14

5-voudig 2 1015 22 14



 9.84

inox, zwart
 - metaal
 - voor verticale en horizontale montage

 X zie pagina 9.131

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 22 04

2-voudig 10 1012 22 04

3-voudig 10 1013 22 04

4-voudig 2 1014 22 04

5-voudig 2 1015 22 04

polarwit glas
 - glas
 - voor verticale en horizontale montage

zwart glas
 - glas
 - voor verticale en horizontale montage

 X zie pagina 9.131

 X zie pagina 9.131

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 22 09

2-voudig 5 1012 22 09

3-voudig 5 1013 22 09

4-voudig 1 1014 22 09

5-voudig 1 1015 22 09

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 22 16

2-voudig 5 1012 22 16

3-voudig 5 1013 22 16

4-voudig 1 1014 22 16

5-voudig 1 1015 22 16

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker R.3
Afdekplaten 
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Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit glanzend, enkelvoudig 10 1041 89 89

polarwit glanzend, 2-voudig 5 1042 89 89

polarwit glanzend, 3-voudig 5 1043 89 89

zwart glanzend, enkelvoudig 10 1041 89 35

zwart glanzend, 2-voudig 5 1042 89 35

zwart glanzend, 3-voudig 5 1043 89 35

Opbouwbehuizingen

Opbouwbehuizingen

 - invoer langs boven en onder mogelijk
 - met kabel- en kanaalinvoeren
 - geschikt voor montage op brandbare ondergrond
 - voor verticale en horizontale montage

Inbouwdiepte 37 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker R.3 
Opbouwbehuizingen
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Berker K.1 / K.5

Berker K.1
 - Hoge slagvastheid en lange levensduur.
 - Verkrijgbaar in glanzend polarwit of antraciet mat.
 - Horizontaal of verticaal meervoudige afdekplaat tot vijf apparaten.

Berker K.5
 - Hoogwaardige inox in combinatie met klassiek design.
 - Unieke combinatie van strakke contouren en matglanzend oppervlak.
 - Nu ook in volledig geanodiseerd aluminium verkrijgbaar.
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Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1313 70 09

2-voudig verticaal 2 1323 70 09

3-voudig verticaal 2 1333 70 09

4-voudig verticaal 2 1343 70 09

5-voudig verticaal 2 1353 70 09

2-voudig horizontaal 2 1363 70 09

3-voudig horizontaal 2 1373 70 09

4-voudig horizontaal 2 1383 70 09

5-voudig horizontaal 2 1393 70 09

Afdekplaten

polarwit glanzend
 - kunststof
 - voor verticale en horizontale montage

 X zie pagina 9.130

 X zie pagina 9.130

 X zie pagina 9.130

 X zie pagina 9.130

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1313 70 06

2-voudig verticaal 10 1323 70 06

3-voudig verticaal 2 1333 70 06

4-voudig verticaal 2 1343 70 06

5-voudig verticaal 2 1353 70 06

2-voudig horizontaal 10 1363 70 06

3-voudig horizontaal 2 1373 70 06

4-voudig horizontaal 2 1383 70 06

5-voudig horizontaal 2 1393 70 06

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1313 70 03

2-voudig verticaal 2 1323 70 03

3-voudig verticaal 2 1333 70 03

4-voudig verticaal 2 1343 70 03

5-voudig verticaal 2 1353 70 03

2-voudig horizontaal 2 1363 70 03

3-voudig horizontaal 2 1373 70 03

4-voudig horizontaal 2 1383 70 03

5-voudig horizontaal 2 1393 70 03

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1313 70 04

2-voudig verticaal 2 1323 70 04

3-voudig verticaal 2 1333 70 04

4-voudig verticaal 2 1343 70 04

5-voudig verticaal 2 1353 70 04

2-voudig horizontaal 2 1363 70 04

3-voudig horizontaal 2 1373 70 04

4-voudig horizontaal 2 1383 70 04

5-voudig horizontaal 2 1393 70 04

antraciet mat, gelakt
 - kunststof
 - voor verticale en horizontale montage

aluminium geanodiseerd
 - metaal
 - voor verticale en horizontale montage

inox, metaal mat
 - metaal
 - voor verticale en horizontale montage

Berker K.1 / K.5 
Afdekplaten

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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 X zie pagina 9.130

 X zie pagina 9.130

 X zie pagina 9.130

 X zie pagina 9.130

Afdekplaten met grote uitsparing

polarwit glanzend
 - kunststof
 - voor verticale montage
 - niet geschikt voor opbouwbehuizingen

Uitvoering Verpakk. Ref.

grote uitsparing 1 1309 70 09

antraciet mat, gelakt
 - kunststof
 - voor verticale montage
 - niet geschikt voor opbouwbehuizingen

aluminium, geanodiseerd
 - metaal
 - voor verticale montage
 - niet geschikt voor opbouwbehuizingen

inox, metaal mat
 - metaal
 - voor verticale montage
 - niet geschikt voor opbouwbehuizingen

Uitvoering Verpakk. Ref.

grote uitsparing 1 1309 70 06

Uitvoering Verpakk. Ref.

grote uitsparing 1 1309 70 03

Uitvoering Verpakk. Ref.

grote uitsparing 1 1309 70 04

Berker K.1 / K.5
Afdekplaten

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Passend bij Ref. Pagina
Drukknopsensor 4-voudig 8016 47 70 8.23

Passend bij Ref. Pagina
Drukknopsensor 4-voudig 8016 47 76 8.23

Passend bij Ref. Pagina
Drukknopsensor 4-voudig 8016 47 74 8.23

Passend bij Ref. Pagina
Drukknopsensor 4-voudig 8016 47 73 8.23
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Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit glanzend, enkelvoudig 10 1041 70 09

polarwit glanzend, 2-voudig verticaal 5 1042 70 09

polarwit glanzend, 3-voudig verticaal 5 1043 70 09

polarwit glanzend, 2-voudig horizontaal 5 1052 70 09

polarwit glanzend, 3-voudig horizontaal 5 1053 70 09

antraciet mat, gelakt, enkelvoudig 10 1041 70 06

antraciet mat, gelakt, 2-voudig verticaal 5 1042 70 06

antraciet mat, gelakt, 3-voudig verticaal 5 1043 70 06

antraciet mat, gelakt, 2-voudig horizontaal 5 1052 70 06

antraciet mat, gelakt, 3-voudig horizontaal 5 1053 70 06

aluminium mat, gelakt, enkelvoudig 10 1041 70 03

aluminium mat, gelakt, 2-voudig verticaal 5 1042 70 03

aluminium mat, gelakt, 3-voudig verticaal 5 1043 70 03

aluminium mat, gelakt, 2-voudig horizontaal 5 1052 70 03

aluminium mat, gelakt, 3-voudig horizontaal 5 1053 70 03

inox mat, gelakt, enkelvoudig 10 1041 70 04

inox mat, gelakt, 2-voudig verticaal 5 1042 70 04

inox mat, gelakt, 3-voudig verticaal 5 1043 70 04

inox mat, gelakt, 2-voudig horizontaal 5 1052 70 04

inox mat, gelakt, 3-voudig horizontaal 5 1053 70 04

Opbouwbehuizingen

Behuizing opbouw

 - invoer langs boven en onder mogelijk
 - met kabel en kanaalinvoeren
 - geschikt voor montage op brandbare ondergrond

Inbouwdiepte 36 mm

Berker K.1 / K.5 
Opbouwbehuizingen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Ronde schakelaarprogramma’s 
behoren tot de klassiekers van de 
binneninrichting. Deze series van Berker 
hebben een blijvende stempel gedrukt 
op het schakelaardesign. Zo staat de 
Serie Glas vandaag voor uiterst discreet 
en elegant schakelen. De oorsprong 
van de Serie 1930 gaat terug tot in de 
jaren 1930. De variant in porselein wordt 
gefabriceerd samen met Rosenthal, 
het meest artistieke porseleinmerk van 
Duitsland.

Series 
1930 / Glas / R.classic
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Series 1930 / Glas / R.classic Pagina

09  Lichtsturing
Draaischakelaars / Draaidrukknoppen / 
Centraalstukken en knevels / Lichtsignalen / Dimmers

9.92

10  Stopcontacten 9.98

11  Rolluiksturing
Schakelaars / Drukknoppen

9.99

12  Bewegingsmelders 9.100

13  Communicatietechniek
Antennestopcontacten / Datacommunicatie / Multimedia

9.102

14  Afdekplaten
Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

9.110



 9.92

Berker Series 1930 / Glas / R.classic - lichtsturing
Draaischakelaars / Draaidrukknoppen

Draaischakelaars

Draaischakelaars

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 AX

Schakelvolgorde serieschakelaar bijv. rechtsdraaiend: 0 > 1 > 1+2 > 2 > 0
 - met schroefklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Draaischakelaar, wissel 1 3876 03

Draaischakelaar, kruis 1 3877 03

Draaischakelaar, serie 1 3875 03

Uitvoering Verpakk. Ref.

Draaischakelaar, 2-polig 1 3893 03

Uitvoering Verpakk. Ref.

Draai-drukknop, NG-contact + NO-contact 1 3846 03

Uitvoering Verpakk. Ref.

Draai-drukknop 2-polig 4 gescheiden ingangsklemmen NO 1 3838 03

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 AX

Nominale spanning 250 V~
Impulsstroom 10 AX

 - met schroefklemmen

Zonder centraalstuk ook geschikt voor montage met glas
 - ook geschikt als rolluik-seriedrukknop
 - met schroefklemmen

 - 0-stand

Draaischakelaar, 2-polig

Draai-drukknop 2-polig, 4 gescheiden ingangsklemmen NO

Draai-drukknoppen

Draai-drukknop 2-polig, NG contact + NO contact

Nominale spanning 250 V~
Impulsstroom 10 A

Zonder centraalstuk ook geschikt voor montage met glas
 - met schroefklemmen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series 1930 / Glas - lichtsturing
Centraalstukken en knevels

Centraalstuk met knevel, porselein voor schakelaars / draaidrukknoppen, porselein

Made by Rosenthal
 - van porselein / voor draaischakelaar en draaidrukknop

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 porselein made by Rosenthal

polarwit glanzend 1 1647 6900

zwart glanzend 1 1647 6500

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie Glas

mat wit glas 10 1090

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie Glas

mat wit glas 10 1095

Berker Serie Glas

Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouw do zen worden gebruikt (art.nr. 1887) !
 - van gehard glas
 - voor stukmontage
 - met polarwitte kunststof onderplaat

Combinaties mogen alleen in enkelvoudige combidozen wor den geïnstalleerd.
 - van gehard glas
 - voor combinatiemontage
 - met polarwitte kunststof onderplaat

Optie Ref. Pagina
Afstandshouder 1887 9.108

Glazen afdekplaat voor draaischakelaar / draaidrukknop

Glazen middenplaat voor draaischakelaar / draaidrukknop

 X zie pagina 9.132

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie Glas

mat wit glas 10 1094

Combinaties mogen alleen in enkelvoudige combidozen wor den geïnstalleerd.
 - van gehard glas
 - voor combinatiemontage
 - met polarwitte kunststof onderplaat

Glazen eindplaat voor draaischakelaar / draaidrukknop

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie Glas

messing, verchroomd 1 1812 0100

Knevel van chroom voor schakelaar / draaidrukknop

Berker Serie 1930

Centraalstuk met knevel voor schakelaars / draaidrukknoppen, kunststof

 - van kunststof / voor draaischakelaar en draaidrukknop

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930  in kunststof

polarwit glanzend 1 1647

zwart glanzend 1 1647 01

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series R.classic - lichtsturing
Centraalstukken en knevels

Berker Serie R.classic

Let op! 
Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouw do zen worden gebruikt (art.nr. 1887).
Let op! 
De afdekplaten moeten zonder centraalstuk worden gemon teerd.

 - kunststof

Optie Ref. Pagina
Afstandshouder 1887 9.108

Afdekplaat met knevel voor draaischakelaar / draaidrukknop, kunststof

 X zie pagina 9.132
Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie R.classic

polarwit glanzend, pvc 1 1001 20 8900

zwart glanzend, pvc 1 1001 20 4500

Let op! 
Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouw do zen worden gebruikt (art.nr. 1887).
Let op! 
De afdekplaten moeten zonder afdekraam worden gemon teerd.

Let op! 
Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouw do zen worden gebruikt (art.nr. 1887).
Let op! 
De afdekplaten moeten zonder afdekraam worden gemon teerd.

Let op! 
Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouw do zen worden gebruikt (art.nr. 1887).
Let op! 
De afdekplaten moeten zonder afdekraam worden gemon teerd.

Optie Ref. Pagina
Afstandshouder 1887 9.108

Optie Ref. Pagina
Afstandshouder 1887 9.108

Optie Ref. Pagina
Afstandshouder 1887 9.108

Afdekplaat met knevel voor draaischakelaar / draaidrukknop, porselein

Afdekplaat met knevel voor draaischakelaar / draaidrukknop, inox

Afdekplaat met knevel voor draaischakelaar / draaidrukknop, glas

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie R.classic

aluminium/polarwit, aluminium geanodiseerd 1 1001 20 7400

aluminium/zwart, aluminium geanodiseerd 1 1001 20 8400

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie R.classic

inox/polarwit, metaal mat 1 1001 20 1400

inox/zwart, metaal mat 1 1001 20 0400

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie R.classic

glas polarwit 1 1001 20 8300

glas zwart 1 1001 20 5500

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - lichtsturing
Lichtsignalen

Nominale spanning 250 V~
Impulsstroom 2 A
Gloeilampvermogen max. 2 W

 - voor verlichting en controleschakeling
 - met schroefklemmen

Drukknoppen voor lichtsignaal, oriëntatie E10  
met centraalstuk

Drukknoppen voor lichtsignaal E10

Passend bij Ref.
Neonlamp E10 1601, 1,35 mA
LED-lamp E10 1678 (wit) 4 mA / 167801(rood), 02 (geel), 03 (groen), 

04 (blauw)

Passend bij
Drukknoppen voor lichtsignaal E10

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas

polarwit glanzend 1 5104

zwart glanzend 1 5104 01

Knoppen voor drukknoppen voor lichtsignaal E10

Lenzen voor drukknoppen voor lichtsignaal E10

LED-modules voor draaischakelaars / draaidrukknoppen

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit glanzend 10 1225

zwart glanzend 10 1225 01

polarwit glanzend 1) 10 1226

polarwit glanzend 2) 10 1227

rood transparant 10 1229

helder, transparant 10 1229 02

Uitvoering Verpakk. Ref.

helder, transparant 10 1221

rood transparant 10 1222

Uitvoering Ref.

module 230 V~ met nulleider 168000

module 230 V~ zonder nulleider 168001

1) met opdruk symbool voor licht
2) met opdruk symbool voor bel

Passend bij
Drukknoppen voor lichtsignaal E10

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Passend bij
Draaischakelaars en -drukknoppen 387603, 387503, 389303, 384603
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - lichtsturing
Dimmers

Draaiknopdimmers

Draaiknopdimmer comfort 420 W

Bedrijfsspanning 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
230 V gloei- en halogeenlampen 20 ... 420 W
Dimbare, conventionele transfo's 20 ... 420 VA
Elektronische transfo's 20 ... 420 W
Dimbare LED- en energiespaarlampen 3...100 W / VA

 - regelknop 2 richtingen
 - mogelijkheid om de hieronder vermelde extensiemodule toe te voegen
 - kortsluitvast en beveiliging tegen overbelasting dankzij een miniatuurzekering
 - mogelijkheid tot demontage van de zekering zonder volledige demontage
 - geen conventionele transfo's samen met elektronische transfo's aansluiten.
 - met schroefklemmen

 - als bijpost voor comfort dimmer
 - regelknop 2 richtingen
 - met schroefklemmen

Extensiemodule voor comfortdimmer

Bedrijfsspanning 230 / 240 V~ 50 / 60 Hz
Aantal bijposten max. 5

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
polarwit glanzend 1 2944 10

zwart glanzend 1 2944 11

Berker Serie R.classic
polarwit glanzend 1 2944 20 89

zwart glanzend 1 2944 20 45

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
polarwit glanzend 1 2945 10

zwart glanzend 1 2945 11

Berker Serie R.classic
polarwit glanzend 1 2945 20 89

zwart glanzend 1 2945 20 45

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - lichtsturing
Dimmers

Drukknopdimmers

Universele drukknopdimmer enkelvoudig

Bedrijfsspanning 230 V~
Frequentie 50/60 Hz
Opgenomen vermogen (stand-by) < 0,3 W
230 V gloei- en halo geen lam pen 25 ... 400 W
Dimbare 230 V LED-lampen 5 ... 70 W
Dimbare energiespaarlampen 13 ... 80 W
Dimbare, conventionele transfo's 25 ... 400 VA
Elektronische transfo's en bi-modus-transfo's 25 ... 400 W
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C
Belasting-kabellengte max. 100 m
Schroefklemmen max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Inbouwdiepte 32 mm
Aantal bijposten onbeperkt

Geen inductieve en capacitieve belasting gelijktijdig aansluiten.

 - laag energieverbruik
 - lampsparende softstart
 - faseaan-/afsnijding naar soort belasting, zelflerend
 - kortsluitvast en beveiliging tegen overbelasting (elek tron. zekering)
 - optimalisering door fijninstelling van het type belasting
 - met bijpost ingang voor drukknoppen (ref. 5031)
 - geen geleidende verbinding tussen draagring en klau wen
 - met schroefklemmen
 - met speciale adapterring Ø 58 mm voor serie 1930 ref 1382 01 of 09, zie pagina 9.113

 - laag energieverbruik
 - met dubbele toetsbediening
 - memoriseerbaar lichtniveau per serie en beveiligd tegen stroomuitval
 - met demontagebeveiliging
 - voor serie 1930 de speciale adapterring Ø 58 mm ref. 1382.. , zie pagina 9.113 gebruiken

Uitvoering Verpakk. Ref.

Universele drukknopdimmer enkelvoudig 1 8542 12 01

Toets enkelvoudig

Bedrijfsspanning via inbouwelement
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie R.classic

polarwit glanzend 1 8514 11 39

zwart glanzend 1 8514 11 31

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic
Stopcontacten

Stopcontacten met ronde sokkels

Afwerkingssets

Ronde sokkels voor stopcontacten met penaarde

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

 - 2-polig + aarding

 - Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

 - In 45°-stappen variabele inbouwpositie 
 - Verhoogde aanraakbeveiliging

afwerkingsset voor ronde sokkels met penaarde

Uitvoering Verpakk. Ref.

met steekklemmen 10 3967 68

met schroefliftklemmen 10 3967 65

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker 1930 / Serie Glas
polarwit glanzend 10 3965 79

zwart glanzend 10 3965 79 01

Berker Serie R.classic
polarwit glanzend 10 39 6576 20 89

zwart glanzend 10 39 6576 20 45

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Schakelaars / Drukknoppen voor rolluiken

Draaischakelaars voor rolluiken enkelpolig met centraalstuk

Draaischakelaars voor rolluiken 2-polig met centraalstuk

Blokkeerschijf voor rolluik-draaischakelaar

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 A

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 10 A

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen!
 - met drukknop-functie
 - met 0-stand
 - met schroefklemmen

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen!
 - met drukknop-functie
 - met 0-stand
 - met schroefklemmen

 - Draaiknop 

 - Draaiknop 

 - voor ombouw in rolluik-draaidrukknop

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
polarwit glanzend 1 3811 03

zwart glanzend 1 3811 13

Berker Serie R.classic
polarwit glanzend 1 3811 21 89

zwart glanzend 1 3811 21 45

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
polarwit glanzend 1 3812 03

zwart glanzend 1 3812 13

Berker Serie R.classic
polarwit glanzend 1 3812 21 89

zwart glanzend 1 3812 21 45

Optie Ref.
Blokkeerschijf voor rolluik-draaischakelaar 1861 ..

Optie Ref.
Blokkeerschijf voor rolluik-draaischakelaar 1861 ..

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
Blokkeerschijf voor rolluik-draaischakelaar 10 1861

Berker R.1 / R.3 / Serie R.classic
Blokkeerschijf voor rolluik-draaischakelaar 10 1861 01

Passend bij Ref.
Rolluik-draaischakelaar 2-polig met cen traal stuk 3812 ..
Rolluik-draaischakelaar enkelpolig met cen traal stuk 3811 ..

Berker Series 1930 / Glas / R.classic - rolluiksturing
Schakelaars / Drukknoppen voor rolluiken

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic
Bewegingsmelders

Mechanismen voor bewegingsmelders

Schakelmodule met nulleider

Bedrijfsspanning 230 V~
Frequentie 50/60 Hz
Opgenomen vermogen (stand-by) < 0,3 W
Minimale contactbelasting ≈ 15 W
230 V gloei- en halo geen lam pen 2300 W
230 V Retrofit-LED-lampen 440 W
Dimbare energiespaarlampen 440 W
TL-lampen:
- ongecompenseerd 1100 VA/kanaal
- parallel gecompenseerd 1000 W /130 µF
- met EVA 1000 W
- in Duo-schakeling 1000 W
Compacte TL-lampen met EVA 22 x 20 W
Dimbare, conventionele transfo's 1500 VA
Elektronische en bi-modus-transfo's 1500 W
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C
Belasting-kabellengte max. 100 m
Schroefklemmen max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Inbouwdiepte behuizing 22 mm
Inbouwdiepte van de klauw ge lei ding 32 mm
Aantal bijposten onbeperkt

Nulleider nodig!

 - laag energieverbruik
 - ook als afstandsschakelaar te gebruiken
 - automatische regeling van de minimale lichtsterkte voor LEDs en CFL-lampen 230V
 - geen geleidende verbinding tussen draagring en klau wen
 - met schroefklemmen
 - met bijpost ingang voor drukknoppen (ref. 5031)
 - met speciale adapterring Ø 58 mm voor Serie 1930 ref. 1382 01 of 09, zie pagina 9.113

Uitvoering Verpakk. Ref.

Schakelmodule met nulleider 1 8512 12 01

Schakelmodule zonder nulleider

Bedrijfsspanning 230 V~
Frequentie 50/60 Hz
Opgenomen vermogen (stand-by) < 0,3 W
230 V gloei- en halo geen lam pen 25 ... 400 W
Dimbare 230 V LED-lampen 5 ... 70 W
Dimbare energiespaarlampen 13 ... 80 W
Dimbare, conventionele transfo's 25 ... 400 VA
Elektronische transfo's en bi-modus-transfo's 25 ... 400 W
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C
Belasting-kabellengte max. 100 m
Schroefklemmen max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²
Inbouwdiepte 32 mm
Aantal bijposten onbeperkt

Enkel compatibel met dimbare belastingen !

Geen inductieve en capacitieve belasting gelijktijdig aan slui ten.

 - laag energieverbruik
 - lampsparende softstart
 - automatische regeling van de minimale lichtsterkte voor LEDs en CFL-lampen 230V
 - kortsluitvast en beveiliging tegen overbelasting (elek tron. zekering)
 - optimalisering door fijninstelling van het type belasting
 - geen geleidende verbinding tussen draagring en klau wen
 - met schroefklemmen
 - met bijpost ingang voor drukknoppen (ref. 5031)
 - met speciale adapterring Ø 58 mm voor Serie 1930 ref. 1382 01 of 09, zie pagina 9.113

Uitvoering Verpakk. Ref.

Schakelmodule zonder nulleider 1 8512 11 01

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic
Bewegingsmelders

Bedieningsmodules voor bewegingsmelders

IR-bewegingsmelder comfort 1,1 m

Aantal detectieniveaus 3
Nalooptijd, instelbaar ≈ 10 s ... 30 min
Korte activering 200 ms
Immuniteitstijd ≈ 10 s
Nominale montagehoogte 1,1 m
Reikwijdte frontaal ≈ 12 m
Reikwijdte zijdelings ≈ 8 m
Detectieveld, rechthoekig ≈ 12 x 16 m
Inschakelgevoeligheid, instelbaar ≈ 10 ... 100 %
Inschakelhelderheid, instelbaar ≈ 5 ... 1000 lx
Inschakelhelderheid, instelbaar ≈ 5 ... 1000 lx; oneindig
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C
Montagehoogte 34 mm

Permanent direct zonlicht in het naar boven gerichte detec tie ni veau kan uitval van de bewegingsmelder tot gevolg hebben. 
Alleen geschikt voor binnenruimte !

Permanent direct zonlicht in het naar boven gerichte detec tie ni veau kan uitval van de bewegingsmelder tot gevolg hebben. 
Alleen geschikt voor binnenruimte!.

 - laag energieverbruik
 - met memoryfunctie voor aanwezigheidssimulatie
 - met teach-functie voor de aanspreekhelderheid door mid del van toets
 - met toetsvergrendeling
 - partyfunctie voor het inschakelen gedurende 2 uur
 - compatibiliteitsindicatie LED-opzet-/eenheid
 - met voedings- en status-LED rood/groen/oranje
 - met toets voor aan/uit/automatisch
 - µ-processor gestuurd principe
 - korte activering met immuniteitstijd (bijv. voor trap pen huis ver lich ting-/stroomstootschakelingen)

 - laag energieverbruik
 - met memoryfunctie voor aanwezigheidssimulatie
 - met teach-functie voor de aanspreekhelderheid door mid del van toets
 - met toetsvergrendeling
 - partyfunctie voor het gedurende 2 uur inschakelen
 - compatibiliteitsindicatie LED-opzet-/eenheid
 - met voedings- en status-LED rood/groen/oranje
 - met toets voor aan/uit/automatisch
 - µ-processor gestuurd principe

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie R.classic
polarwit glanzend 1 8534 12 39

zwart glanzend 1 8534 12 31

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie R.classic
polarwit glanzend 1 8534 11 39

zwart glanzend 1 8534 11 31

Passend bij Ref. Pagina
mechanismen 8512 .. 9.100

Passend bij Ref. Pagina
mechanismen 8512 .. 9.100

IR-bewegingsmelder 1,1 m

Aantal detectieniveaus 3
Nalooptijd ≈ 180 s
Nominale montagehoogte 1,1 m
Reikwijdte frontaal ≈ 12 m
Reikwijdte zijdelings ≈ 8 m
Detectieveld, rechthoekig ≈ 12 x 16 m
Inschakelgevoeligheid, instelbaar ≈ 10 ... 100 %
Inschakelhelderheid, instelbaar ≈ 5 ... 1000 lx
Inschakelhelderheid, instelbaar ≈ 5 ... 1000 lx; oneindig
Werkingstemperatuur -5 ... +45 °C
Montagehoogte 34 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - communicatietechniek
Antennestopcontacten

Antennestopcontacten

Antennestopcontact 2-gaats, direct

Voor bidirectionele communicatie 4 ... 2400 MHz
Breedbandtechnologie 4 ... 2400 MHz
Aansluitdemping:
Golfweerstand 75 Ω
Voor coaxiaalkabel 75 Ω

Niet geschikt als einddoos.
IEC 169-2 en EN 60728-11
Afscherming conform EMC-beschermingsklasse A

 - in sterstructuur of ontkoppelde aftakleidingen
 - voor gemeenschappelijke, DVB-T- en breed bandka be l in stal la ties
 - voor SAT stand-alone en distributiesystemen
 - voor analoge en digitale overdracht
 - voor individuele antenne-ontvangst
 - geschikt voor HDTV
 - voeding via uitgangsconnector
 - laat gelijkspanning door
 - met schroefklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Antennewandcontactdoos 2-gaats, direct 10 4502 10

Antennestopcontact 2-gaats, rijgdoos

Antennestopcontact 3-gaats, direct

Voor bidirectionele communicatie 4 ... 2400 MHz
Breedbandtechnologie 4 ... 2400 MHz
Golfweerstand 75 Ω
Voor coaxiaalkabel 75 Ω

Breedbandtechnologie 5 ... 2400 MHz
Voor coaxiaalkabel 75 Ω
Golfweerstand 75 Ω

EN 60728-4, -11
IEC 169-2 en EN 50083-2
Afscherming conform EMC-beschermingsklasse A

EN 60728-4, -11
IEC 169-2 en EN 50083-2
Afscherming conform EMC-beschermingsklasse A

 - in boomstructuur en hoofdleidingen
 - voor gemeenschappelijke, DVB-T- en breed band ka be l in stal la ties
 - voor SAT-huisdistributie
 - voor analoge en digitale overdracht
 - voor individuele antenne-ontvangst
 - geschikt voor HDTV
 - met ontkoppelingselement
 - blokkeert gelijkspanning
 - met schroefklemmen

 - voor gemeenschappelijke, DVB-T- en breed band ka be l in stal la ties
 - voor SAT stand-alone en distributiesystemen
 - met schroefklemmen
 - voor analoge en digitale overdracht
 - voor individuele antenne-ontvangst
 - geschikt voor HDTV
 - laat gelijkspanning door
 - voeding via F-connector
 - in sterstructuur of ontkoppelde aftakleidingen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Antennewandcontactdoos 2-gaats, rijgdoos 10 4515 15

Uitvoering Verpakk. Ref.

Antennewandcontactdoos 3-gaats, direct 1 4522 10

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - communicatietechniek
Antennestopcontacten

Centraalplaten

Centraalplaat voor antennestopcontact 2-gaats

 - met uitbreekbare SAT-ingang

Voor antennestopcontact conform DIN 45330

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
polarwit glanzend 10 1039 20

zwart glanzend 10 1039 21

Centraalplaat voor antennestopcontact 2-/3-gaats

Centraalplaat voor antennestopcontact 3-gaats

Voor antennestopcontact conform DIN 45330

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie R.classic
polarwit glanzend 10 1203 20 89

zwart glanzend 10 1203 20 45

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
polarwit glanzend 10 1064 20

zwart glanzend 10 1064 21

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - communicatietechniek
Datacommunicatie

Datastopcontact RJ45 enkelvoudig

Datastopcontact RJ45 8-polig afgeschermd, cat. 6 / Class E (met LSA+ klemmen)

Datastopcontact RJ45 8-polig afgeschermd, cat. 6A iso (met LSA+ klemmen)

Nominale spanning 72 V=
Nominale stroom 0,75 A
Contactweerstand signaal 20 mΩ
Contactweerstand afscher ming 100 mΩ
Overdrachtsbandbreedte max. 100 MHz
Werkingstemperatuur -40 ... +70 °C
Draad Ø 0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Inbouwdiepte 31 mm

Nominale spanning 72 V=
Nominale stroom 0,5 A
Contactweerstand signaal 20 mΩ
Contactweerstand afscher ming 100 mΩ
Overdrachtsbandbreedte max. 500 MHz
Werkingstemperatuur -40 ... +70 °C
Draad Ø 0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Inbouwdiepte 31 mm

Cat.6 / Class E, afgeschermd conform ISO/IEC 11801
Cat. 6 conform TIA/EIA 568-B.2
Model conform DIN EN 60603-7-3
Afscherming conform DIN EN 55022, Class E
Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

Cat.6A iso, Class EA, afgeschermd conform ISO/IEC 11801 A2
Afscherming conform DIN EN 55022, Klasse B
Model conform DIN IEC 60603-7-51
Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

 - externe ogen op de draagring kunnen voor een rond design worden afgebroken
 - behuizing van gietijzer
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - met 360° afgeschermd contact en trekontlasting
 - met 45° uitgang
 - flexibele kabelingang
 - zonder klauwen
 - geschikt voor PoE+
 - met LSA+ klemmen

 - externe ogen op de draagring kunnen voor een rond design worden afgebroken
 - behuizing van gietijzer
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - met 360° afgeschermd contact en trekontlasting
 - met 45° uitgang
 - flexibele kabelingang
 - zonder klauwen
 - geschikt voor PoE+
 - met LSA+ klemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact RJ45 8-polig afgeschermd, cat. 6E 10 455401

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact RJ45 8-polig afgeschermd, cat. 6A iso 10 4586

 - voor enkelvoudige wandcontactdoos cat. 6A/Class E en cat. 6A iso
 - met 45° uitgang

Centraalstuk voor datastopcontact RJ45 simple

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
polarwit glanzend 10 1407

zwart glanzend 10 1407 01

Berker Serie R.classic
polarwit glanzend 10 1407 20 89

zwart glanzend 10 1407 20 45

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - communicatietechniek
Datacommunicatie

Dubbele datastopcontacten

Datastopcontact RJ45 8/8-polig afgeschermd, cat.6 / Class E (met LSA+ klemmen)

Datastopcontact RJ45 8/8-polig afgeschermd, cat.6A iso (met LSA+ klemmen)

Nominale spanning 72 V=
Nominale stroom 0,75 A
Overdrachtsbandbreedte max. 100 MHz
Werkingstemperatuur -40 ... +70 °C
Draad Ø 0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Inbouwdiepte 31 mm

Nominale spanning 72 V=
Nominale stroom 0,5 A
Contactweerstand signaal 20 mΩ
Contactweerstand afscher ming 100 mΩ
Werkingstemperatuur -40 ... +70 °C
Draad Ø 0,4 ... 0,63 mm (AWG 26-22)
Inbouwdiepte 31 mm

Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2
Cat. 6/Class E, afgeschermd conform ISO/IEC 11801
Cat. 6 conform TIA/EIA 568-B.2
Afscherming conform DIN EN 55022, Class E
Model conform DIN EN 60603-7-3

Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2
Cat.6A iso, Class EA, afgeschermd conform ISO/IEC 11801 A2
Afscherming conform DIN EN 55022, Klasse B
Model conform DIN IEC 60603-7-51

 - externe ogen op de draagring kunnen voor een rond design worden afgebroken
 - behuizing van gietijzer
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - met 360° afgeschermd contact en trekontlasting
 - met 45° uitgang
 - flexibele kabelingang
 - zonder klauwen
 - geschikt voor PoE+
 - met LSA+ klemmen

 - externe ogen op de draagring kunnen voor een rond design worden afgebroken
 - behuizing van gietijzer
 - voor stekker RJ11, RJ12 en RJ45
 - met 360° afgeschermd contact en trekontlasting
 - met 45° uitgang
 - flexibele kabelingang
 - zonder klauwen
 - geschikt voor PoE+
 - met LSA+ klemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact RJ45 8/8-polig afgeschermd, cat. 6E 10 4555 01

Uitvoering Verpakk. Ref.

Datastopcontact RJ45 8/8-polig afgeschermd, cat. 6A iso 10 4587

 - voor dubbele wandcontactdoos cat.6/Class E en cat. 6A iso
 - met 45° uitgang

Centraalstuk voor datastopcontact RJ45 2-voudig

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
polarwit glanzend 10 1409

zwart glanzend 10 1409 01

Berker Serie R.classic
polarwit glanzend 10 1409 20 89

zwart glanzend 10 1409 20 45

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - communicatietechniek
Multimedia

Audio-stopcontacten

Luidsprekerstopcontacten

 - met steekklemmen (achterzijde met schroefklemmen)

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit mat 10 4572 09

antraciet mat 10 4572 05

Nominale spanning 60 V=
Draaddoorsnede max. 10 mm²

Stereo-luidsprekerstopcontacten

Centraalstuk met uitsparing

 - met steekklemmen (achterzijde met schroefklemmen)

 - uitbreekbaar

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit mat 10 4573 09

antraciet mat 10 4573 05

Nominale spanning 60 V=
Draaddoorsnede max. 10 mm²

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
polarwit glanzend, met 2 uitbreekbare openingen 10 1040

zwart glanzend, met 2 uitbreekbare openingen 10 1040 01

Berker Serie R.classic
polarwit glanzend 10 1038 20 89

zwart glanzend 10 1038 20 45

Passend bij Ref.
Luidsprekerstopcontacten 4572 0 ..
Stereo-luidsprekerstopcontacten 4573 0 ..

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic - communicatietechniek
USB-stopcontacten

USB-stopcontacten

USB-stopcontacten 230 V~ 3 A

Ingangsspanning 200 ... 240 V~
Uitgangsspanning 5 V= (± 5 %)
Frequentie 50/60 Hz
Uitgangsstroom per stekker max. 3 A
Uitgangsstroom bij gebruik van beide stek kers max. 3 A
Opgenomen vermogen (stand-by) 150 mW
Draaddoorsnede (massief) max. 2,5 mm²
Inbouwdiepte 32 mm

Geen data-overdracht mogelijk!

 - voor centraalstukken met Ø 58 mm

 - voor opladen van mobiele eindapparaten 
 - met 2 USB-stekkers type A
 - kortsluitvast en beveiliging tegen overbelasting (elek tron. zekering)
 - met schroefklemmen (dubbel voor doorbedraden)

 - Schroefklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie R.classic / Serie 1930
polarwit mat 10 2602 19

antraciet mat 10 2602 15

Afdekplaat enkelvoudig voor Ø 58 mm voor Serie 1930

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit glanzend kunststof 10 1382 09

zwart glanzend kunststof 10 1382 01

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Centraalstukken met uitsparing

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie R.classic / Serie 1930
polarwit glanzend 10 1038 20 89

zwart glanzend   10 1038 20 45

Voor Serie 1930, moet de hieronder vermelde afdekplaat diam. 58 mm ref. 1382xx gebruikt worden
Voor de Serie R.classic, zie afdekplaten pagina 9.115
Voor de Serie Glas, het is mogelijk om de referenties 260219, 1040 en 1091 te associëren
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic
Toebehoren

Kabeluitgang

Montagetoebehoren

Kabeluitgang met kleine inbouwdiepte

Afstandshouder

 - met inbouwruimte voor bijv. relais
 - zonder klemmenblok
 - voor kabels Ø max. 9 mm
 - met trekontlasting

Om meerdere alleenstaande mechanismen uit de reeksen Serie1930, Glas en R.classic in te bouwen  
(hartafstand 91 mm).

 - voor de nieuwe inbouwdoosgeneratie van de firma Helia

Uitvoering Verpakk. Ref.

Kabeluitgang met kleine inbouwdiepte 10 4468

Uitvoering Verpakk. Ref.

rood 100 1887

Passend bij
Centraalstuk voor kabeluitgang

Centraalstuk voor kabeluitgang

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
polarwit glanzend 10 1037

zwart glanzend 10 1037 01

Berker Serie R.classic
polarwit glanzend 10 1019 20 89

zwart glanzend 10 1019 20 45

Passend bij
Kabeluitgang met kleine inbouwdiepte

Lange klauwen (vervangen de standaard klauwen)

Verlenging met 15 mm
Geschikt voor de generatie stopcontacten van af ca. 2011.
Niet geschikt voor schakelaars.

Uitvoering Verpakk. Ref.

Set met 20 klauwen 1 1914

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Series 1930 / Glas / R.classic
Toebehoren

Blindplaten

 - zonder klauwen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
polarwit glanzend 20 1009 20

zwart glanzend 20 1009 21

Berker Serie R.classic
polarwit glanzend 20 1009 20 79

zwart glanzend 20 1009 20 35

Blindplaten

 - met klauwen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Berker Serie 1930 / Serie Glas
polarwit glanzend 10 6710 09 20

zwart glanzend 10 6710 09 21

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Afdekplaten  
Series 1930 / Glas / R.classic

Serie 1930
 - Oppervlakken verkrijgbaar in glanzend polarwit en zwart.
 - Unieke serie geïnspireerd op Bauhaus voor tijdloze, klassieke gebouwen.

Serie Glas
 - Past zowel in oude als in moderne woningen.
 - Overal thuis in klassiek-moderne architectuur.
 - Afdekplaat van echt, helder glas.

Serie R.classic
 - Eigentijdse aangepaste versie van de Berker Serie 1930.
 - Hoogwaardig oppervlakmateriaal in kunststof polarwit, zwart,  
glas, aluminium of inox (3 mm dik).
 - Draagplaat van 7 mm dikke kunststof.
 - Schakelaar zonder centraalstuk.
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Serie 1930 9.112

Serie Glas 9.114

Serie R.classic 9.115

14 Pagina



 9.112

Berker Serie 1930
Afdekplaten in PVC en porselein

Afdekplaten in porselein Serie 1930

Uitvoering Verpakk. Ref.

porselein, polarwit glanzend 1 1381 69

porselein, zwart glanzend 1 1381 65

Afdekplaat, porselein

Voor de integratie van andere functionaliteiten (bijv. stopcontact, draaidimmer) kan het porseleinen  
afdekraam met alle centraalstukken uit de productlijn Serie 1930 van kunststof worden gecombineerd.

Let op! Bij combinaties moet de afstandshouder voor Helia inbouw do zen worden gebruikt (art.nr. 1887).

 - van porselein
 - voor stukmontage

 X zie pagina 9.132

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Afdekplaten in PVC Serie 1930

Afdekplaat enkelvoudig, pvc
Let op! Bij combinaties moet de afstandshouder voor Helia inbouw do zen worden gebruikt (art.nr. 1887).

 - voor stukmontage

Vanwege de diameter van deze afdekplaten, is precieze plaatsing van de universele inbouwdozen noodzakelijk.

 X zie pagina 9.132

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit glanzend 10 1381 09

zwart glanzend 10 1381 01

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit glanzend 10 1381 59

zwart glanzend 10 1381 51

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit glanzend 10 1381 49

zwart glanzend 10 1381 41

Centrale afdekplaat, pvc
Combinaties mogen alleen in enkelvoudige combidozen wor den geïnstalleerd.

 - voor combinatiemontage

Eindafdekplaat, pvc
Combinaties mogen alleen in enkelvoudige combidozen wor den geïnstalleerd.

 - voor combinatiemontage

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit glanzend 2 1381 29

zwart glanzend 2 1381 21

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit glanzend 2 1381 39

zwart glanzend 2 1381 31

Afdekplaat 2-voudig, pvc

 - voor verticale en horizontale montage

Afdekplaat 3-voudig, pvc

 - voor verticale en horizontale montage

Optie Ref. Pagina
Afstandshouder 1887 9.108

Optie Ref. Pagina
Afstandshouder 1887 9.108
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Berker Serie 1930
Opbouwbehuizing / Toebehoren

Opbouwbehuizingen Serie 1930

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit glanzend 10 1001 09

zwart glanzend 10 1001 01

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit 10 1331 19

zwart 10 1331 11

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit 10 1813 09

zwart 10 1813 05

Opbouwbehuizing enkelvoudig

Bodemplaat enkelvoudig, zelfdovend
 - met opdruk
 - geschikt voor montage op brandbare ondergrond

 - inbouwdiepte 33,5 mm 
 - met kabel- en kanaalinvoer

Toebehoren Serie 1930

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit 1 1823 09

zwart 1 1823 05

Verbinder voor meervoudige combinaties
 - voor het combineren van meerdere opbouw be hui zin gen

Kabel- en kanaalinvoer
Ook geschikt voor opbouwbehuizing en -kaders van het inbouw pro gram ma.

 - voor leiding of kabelkanaal 15 x 15 mm

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit 10 1817 09

zwart 10 1817 05

Buisinvoer

 - voor buis met mof Ø 20,5 mm (PG 13,5) en M 20
 - voor buis met Ø 15,2 mm (PG 9) en M 16

Afstand van wand tot midden buis 16 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Uitvoering Verpakk. Ref.

polarwit glanzend kunststof 10 1382 09

zwart glanzend kunststof 10 1382 01

Afdekplaat enkelvoudig voor Ø 58 mm

 - voor centraalstukken met Ø 58 mm

Optie Ref.
Bodemplaat enkelvoudig, zelfdovend 1331 1 ..

Passend bij Ref.
Opbouwbehuizing enkelvoudig 1001 0 ..

Passend bij Ref.
Opbouwbehuizing enkelvoudig 1001 0 ..

Passend bij Ref.
Opbouwbehuizing enkelvoudig 1001 0 ..
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Berker Serie Glas
Afdekplaten

Afdekplaten (glas) Serie Glas

Uitvoering Verpakk. Ref.

mat wit glas 10 1091

Uitvoering Verpakk. Ref.

mat wit glas 10 1093 00

Uitvoering Verpakk. Ref.

mat wit glas 10 1092 00

Uitvoering Verpakk. Ref.

mat wit glas 2 1102

Glazen afdekplaat enkelvoudig
Let op! Bij combinaties moet de afstandshouder voor Kaiser inbouw do zen worden gebruikt (art.nr. 1887).

 - voor stukmontage
 - met polarwitte kunststof onderplaat

Glazen middenafdekplaat
Combinaties mogen alleen in enkelvoudige combidozen wor den geïnstalleerd.

 - voor combinatiemontage
 - met polarwitte kunststof onderplaat

Glazen eindafdekplaat
Combinaties mogen alleen in enkelvoudige combidozen wor den geïnstalleerd.

 - voor combinatiemontage
 - met polarwitte kunststof onderplaat

Glazen afdekplaat 2-voudig

 - voor verticale en horizontale montage
 - met polarwitte kunststof onderplaat

Vanwege de diameter van deze afdekplaten, is precieze plaatsing van de universele inbouwdozen noodzakelijk.

 X zie pagina 9.132

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Optie Ref. Pagina
Afstandshouder 1887 9.108
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Berker Serie R.classic
Afdekplaten

Afdekplaten Serie R.classic

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 20 89

2-voudig 2 1012 20 89

3-voudig 2 1013 20 89

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 20 45

2-voudig 2 1012 20 45

3-voudig 2 1013 20 45

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 20 74

2-voudig 10 1012 20 74

3-voudig 10 1013 20 74

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 20 84

2-voudig 10 1012 20 84

3-voudig 10 1013 20 84

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 20 14

2-voudig 10 1012 20 14

3-voudig 10 1013 20 14

polarwit glanzend

 - kunststof

zwart glanzend

 - kunststof

aluminium/polarwit

 - metaal / geanodiseerd aluminium

aluminium/zwart

 - metaal / geanodiseerd aluminium

inox/polarwit

 - metaal

 X zie pagina 9.132

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Berker Serie R.classic
Afdekplaten

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 20 04

2-voudig 10 1012 20 04

3-voudig 10 1013 20 04

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 20 09

2-voudig 5 1012 20 09

3-voudig 5 1013 20 09

Uitvoering Verpakk. Ref.

enkelvoudig 10 1011 20 16

2-voudig 5 1012 20 16

3-voudig 5 1013 20 16

inox/zwart

 - metaal

glas polarwit

 - glas

glas zwart

 - glas

 X zie pagina 9.132

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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 9.118

Achter zijn elegant en puristisch uiterlijk gaat een ongekende 
grote verscheidenheid aan technische mogelijkheden schuil : 
met Berker TS kunnen niet alleen verschillende lichtbronnen 
worden bediend, maar desgewenst ook intelligente gebouw-
besturingssystemen zoals Berker KNX of Berker KNX-radio.

Serie TS
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Afdekplaten voor TS

Afdekplaat in vlak glas

Glasafdekplaat met facetten

Drukknop, NO-contact

 X zie pagina 9.131

Afmetingen (b x h x d) 86 x 160 x 5 mm
Schroeflengte 25 mm

Afmetingen (b x h x d) 86 x 160 x 5 mm
Schroeflengte 25 mm

Nominale spanning 24 V
Impulsstroom 1,5 A
Werkingstemperatuur -20 ... +60 °C
Inbouwdiepte 13 mm

 - glas, achtergrond geschilderd in polarwit
 - met telkens 2 veiligheidsschroeven 3,5 x 25 mm in chroom, goud en roestvrij edelstaal als demon ta ge be vei li ging
 - met schroevendraaier
 - voor verticale en horizontale montage

 - helder glas, met rondlopend facet
 - met polarwitte kunststof onderplaat
 - met telkens 2 veiligheidsschroeven 3,5 x 25 mm in chroom, goud en roestvrij edelstaal als demon ta ge be vei li ging
 - met schroevendraaier
 - voor verticale en horizontale montage

Geschikt voor aansluiting via systeeminterface op domotica-installaties 
Als alternatief te gebruiken voor aansturing van relais scha ke lin gen.
Alleen geschikt voor laagspanning!

 - messing, veredeld
 - met steekklemmen

Uitvoering Verpakk. Ref.

glas, enkelvoudig 1 1391

glas, 2-voudig 1 1392

glas, 4-voudig 1 1394

Uitvoering Verpakk. Ref.

glas, enkelvoudig 1 1311

glas, 2-voudig 1 1321

glas, 4-voudig 1 1341

glas, 6-voudig 1 1366

glas, 8-voudig 1 1388

Uitvoering Verpakk. Ref.

chroom glanzend, messing gegalvaniseerd 10 1811 10

goud glanzend, 24 karaats gegalvaniseerd 10 1811 12

inox mat, nikkel geborsteld 10 1811 13

Passend bij Ref. Pagina
Drukknop, NO-contact 1811.. 9.119
Inbouwdoos 1809 9.120

Optie
Veiligheidsschroeven 2 x M3,5 x 50 mm 1895 1 .. 9.120

Passend bij Ref. Pagina
Drukknop, NO-contact 1811.. 9.119
Inbouwdoos 1809 9.120

Optie
Veiligheidsschroeven 2 x M3,5 x 50 mm 1895 1 .. 9.120

Berker Serie TS
Afdekplaten

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw



 9.120 Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Berker Serie TS
Toebehoren

Toebehoren

Inbouwdozen

Veiligheidsschroeven 2 x M3,5 x 50 mm

 X zie pagina 9.131

 - kunststof

 - messing, veredeld
 - 2 stuks voor bevestiging in dieper gelegen dozen

Uitvoering Verpakk. Ref.

Inbouwdoos 50 1809

Inbouwdoos voor hollewandmontage 50 1824

Passend bij Pagina
Glasafdekplaat 9.119
Glasafdekplaat met facetten 9.119

Uitvoering Verpakk. Ref.

chroom glanzend, messing gegalvaniseerd 1 1895 10

goud glanzend, 24 karaats gegalvaniseerd 1 1895 12

inox mat, nikkel geborsteld 1 1895 13
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 9.122

Vandaag de dag zijn steeds meer mensen 
geneigd om niet langer de trends te volgen 
teneinde zich te onderscheiden van anderen. 
Voor deze mensen bestaat er Berker Manufaktuur. 
Hier produceren wij unieke schakelaars die een 
combinatie zijn van hightech en vakmanschap. 
Velen van hen zijn ontwikkeld in samenwerking 
met architecten en studieburelen voor 
specifieke projecten, terwijl anderen ontstaan 
zijn uit de speciale ideeën van opdrachtgevers, 
die op zoek zijn naar een product dat nergens 
anders te vinden is…

Berker 
Manufactuur
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Berker werd opgericht in 1919 als "speciale fabriek voor 
elektrotechnische apparatuur". Onze naam maakte reeds 
aanspraak op het ontwikkelen van speciale oplossingen 
voor onze klanten. En dit is tot op heden nog steeds het 
geval. In de Berker Manufactuur voorzien we producten uit 
onze schakelaarprogramma’s van unieke en zeer specifieke 
oppervlakbehandelingen.

Het échte 
maatwerk

Berker TS, 
bruine messing

Berker TS,  
zwart

Berker TS,  
zwart glas met  
stopcontact

Berker B.7, 
bruine messing

Berker B.IQ,  
met gelaserde symbolen

Berker TS,  
wit glas met stopcontacten



 9.124

Technische gids
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Verlichting van schakelaars

1

Verlichting van schakelaars

Voor de lichtschakelaars/-drukknoppen
van de programma's S.1/B.3/B.7, 
Q.1/Q.3, K.1/K.5, R.1/R.3 zijn glim-en 
neonlampelementen beschikbaar. 
Oplichtende lichtschakelaars zijn niet 
alleen een goed hulpmiddel voor 
oriëntatie. Als controleschakelaar geven 
ze een ingeschakelde verbruiker aan. 
Ze dienen dus ook voor de controle van 
het energieverbruik en de veiligheid.

Schakeling 1polig
Controle
met wisselschakelaar 
(neonlamp brandt bij "aan")

Schakeling 1polig
Verlicht
met wisselschakelaar
(neonlamp brandt bij "uit")

Schakeling 1polig 
Permanent verlicht
met wisselschakelaar
(neonlamp brandt altijd)

Gereedschapsmaten voor 
Berker-producten met 
combi-kruiskopschroeven als 
bevestigingsschroeven:
- kruiskopbits,
  type: Pozidriv®maat 1.
- kruiskopschroevendraaier: 
  type: Pozidriv®maat 1.
- sleufschroevendraaier:
  type: dikte 0,8 mm. 

Contactschroeven:
- kruiskopbits,
  type: Pozidriv®maat 2.
- kruiskopschroevendraaier:
  type: Pozidriv®maat 2.
- sleufschroevendraaier:
  type: dikte 1 mm
Bij gebruik van accuboormachines, 
inst. snelheid 1, stand 1 met 0,5 Nm. 

T3

Afneembaar contact op neon-
lampelement verwijderen.

Afneembaar contact op neon-
lampelement verwijderen.

VERLICHTING VAN SCHAKELAARS

Het neonlampelement kan 
via de voorkant geplaatst 
en vervangen worden 
zonder de schakelaar te 

Hier insteken. 
Hetzelfde neonlampelement 
voor verlichte schakelaars 
en controleschakelaars.

Afneembaar contact
(zie voor toepassing 
schakelschema's).

S.1/B.3/B.7-toets met rode  
lens voor verlichte schakelaar  
of controleschakelaar. 

Voor serie-lichtschakelaars uit de programma's S.1/B.3/B.7, K.1/K.5 is het serie-LED-element met N-klem beschikbaar. 
Als controleschakelaar gebruikt, geeft het per kanaal ingeschakelde verbruikers weer. Zo dient het ook voor energiecontrole en veiligheid.

N-klem Contactveren voor 
eenvoudige klikmontage

Controleschakeling van serieschakelaars

Verlichting van schakelaars

demonteren. 

De schakelaars uit het Berker-programma 
kunnen achteraf nog eenvoudig uitgerust 
worden met neonlampelementen, die de 
verlichtingsfunctie garanderen.

rood
L

3036 1
1

m
m

rood

3036

rood L
3036  11m

m

rood L
3036  11m

m

rood

3036

rood

3036

Vooraanzicht

AchteraanzichtAchteraanzicht

Vooraanzicht Vooraanzicht

Achteraanzicht
L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

Controle-serieschakeling

rood

Serieschakelaar
3035

3035
rood

L
N

Serieschakeling 
controle
(Serie-LED-element
art. nr. 1680 brandt per 
kanaal bij "aan")

3035

Serie-LED-element van 
achteren opklikken.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

contact
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Schakelaars/drukknoppen

287

Schakelaars/drukknoppen

Serieschakelaar Mechanische 
tijdschakelaar

Wisselschakelaar

Serieschakeling Serieschakeling 

permanent verlicht

(neonlampelement, bv. 1675

brandt continu)

       Afneembaar contact op 

       neonlampelement verwijderen.

Wisselschakeling verlicht 

(neonlampelement, bv. 1675, 

brandt bij "uit")

Wisselschakeling Wisselschakeling controle (neonlamp-

element, bv. 1675, brandt bij "aan")

       Afneembaar contact op

       neonlampelement verwijderen.

Spaarwisselschakeling

voordeel: in elke schakeldoos zit 

               de fase en de lampdraad

Dubbele wisselschakelaar

wisselschakeling met dubbele wisselschakelaar  

inclusief neonlampelement 160002 (neonlampelement  

op dubbele wisselschakelaar brandt alleen als rechter 

schakeling uit is)

Dubbele wisselschakelaar

Kruisschakelaar

KruisschakelingDubbele wisselschakeling verlicht

met neonlampelement 160002

(brandt alleen als linker schakeling uit is)

Dubbele wisselschakeling Kruisschakeling verlicht met neonlampelement

1675 (neonlampelement brandt bij "uit")

Drukknop

Drukknop, NO-contact Drukknop, NO-contact 

verlicht

bij verlichting (1675) kan slechts een 

beperkt aantal drukknoppen parallel 

geschakeld worden of de nulleider 

moet worden meegevoerd.

Drukknop, NO-contact 

permanent verlicht

       Afneembaar contact op 
       neonlampelement verwijderen. 

Er kunnen willekeurig veel drukknoppen
parallel geschakeld worden. De nulleider
moet meegevoerd worden.

Drukknop, NO-contact

       Afneembaar contact op

       neonlampelement verwijderen.

NG-contact
NO-contact

Drukknop, wissel

Aantal TL-lampen dat max. geschakeld kan worden.

Schakelvermogen bij 10 AX-schakelaars 40 W 65 W
Ongecompenseerd cos f ~ 0,5   23   15
Gecompenseerd cos f = 0,8   29   18
Gecompenseerd cos f ~ 1   34   22
Duoschakeling   38   28
Parallelcompensatie    8    5

Schakelvermogen bij 16 AX-schakelaars 40 W 65 W
Ongecompenseerd cos f ~ 0,5   33   21
Gecompenseerd cos f = 0,8   46   28
Gecompenseerd cos f ~ 1   51   33
Duoschakeling   57   42
Parallelcompensatie   12    7

Let bij de aansluiting van spaarlampen 

en elektronische voorschakelapparaten 

(EVA's) op hoge inschakelstroom.

Controleer voor gebruik geschiktheid 

van de apparaten.

Breng indien nodig een inschakelstroom-

begrenzer aan.

2-polig Uit 10 AX

Schakeling
2-polig

Schakeling 2-polig

permanent verlicht

(neonlampelement, bv. 

1675, brandt continu)

Schakeling

2-polig controle

(neonlampelement, bv. 

1675, brandt bij "aan")

Schakeling 2-polig

1-polig uit met wisselschakelaar

Schakeling 1polig permanent verlicht

(neonlampelement, bv. 

1675, brandt continu)

       Afneembaar contact op neon- 

       lampelement verwijderen.

Schakeling 1polig Schakeling 1polig controle

(neonlampelement, bv. 1675,

brandt bij "aan")

       Afneembaar contact op

       neonlampelement verwijderen.

Schakeling 1polig verlicht

(neonlampelement, bv. 

1675, brandt bij "uit")

Wisselschakelaar/

trekschakelaar

(wissel)

3036 / 3966

Schakelaar 

(2-polig 10 AX)

3032

Serie-

schakelaar
3035

Wisselschakelaar

trekschakelaar

(wissel)

3036 / 3966

Dubbele 

wisselschakelaar Kruisschakelaar
3037303808

Drukknop,

NO-contact

5031

Drukknop,

wissel

5036

303212

Schakelaar

(2-polig 16 AX)

Schakeling 2-polig Schakeling 2-polig

controle

(neonlampelement 160002

brandt bij "aan")

Schakeling 2-polig

permanent verlicht

(neonlampelement 160002 

brandt continu)

2-polig Uit 16 AX

Serieschakeling 

controle

(Serie-LED-element 

1680 brandt per serie 

bij „aan”)

303212 303212303212

L
N

L
N

L
N

rood

rood blauw

blauw

3032

rood

rood blauw

blauw

3032

rood

rood blauw

blauw

3032

rood

3036

rood

3036

rood

3036

rood

3036

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

rood rood

rood blauw

blauw

2040
2041

L
N

rood

3035

rood

3035

rood

L
N

L
N

L
N

rood

3035

3038083036 30363036 3036 3036 3036 3036 30363036 3036

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

rood

roodroodroodroodroodrood

roodrood

roodrood

303808 303808303808 303808 3037 30363036303630373036

L
N

L
N

L
N

L
N

rood roodroodrood

rood

30365031503150315031

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

rood

287Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Schakelaars/drukknoppen

Serie-drukknop

NG-contact

NO-contact

rood

503503

rood

NO-
contact NO-

contact

rood rood

503808

NO-contact 1
NG-contact 1

NG-contact 2
NO-contact 2

Serie-drukknop
(2 wissels) 
met gescheiden 
ingangsklemmen
503808

Rolluik-schakelaar/-drukknop

rood

Rolluik-serieschakelaar 
Rolluik-serie-drukknop

303520
503520

Rolluik-draaischakelaar 1-polig

NO-contact 1 
in stand
NO-contact 1 
in stand

NO-contact 2 
in stand
NO-contact 2 
in stand

3841

rood

Rolluik-draaischakelaar

503404

NO-contact 1 (toets linksonder)
NO-contact 3 (toets rechtsonder)

NO-contact 2 (toets linksboven)
NO-contact 4 (toets rechtsboven)

Groepen serie-drukknop
(4 NO-contacten) met 
gemeenschappelijke 
ingangsklem
503404

503404

Groepen seriedrukknop
met 4 NO-contacten
als dubbele rolluik-drukknop

Groepen serie-drukknop als rolluik-drukknop

M1 M2

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

M2 Groepen 
seriedrukknop 
(4 NO-contacten)
503404

Rolluik-serieschakelaar/ 
seriedrukknop
303520 / 503520

Serie-drukknop
(2 NO-contacten) 
met gescheiden 
ingangsklemmen
503503

Serie-drukknop
(2 NO-contacten) 
met gemeenschappelijke 
ingangsklem
5035

Drukknop, NG-contact 
en NO -contact, 
met gescheiden 
ingangsklemmen
503203

Drukknop voor Lichtsignaal E10 3-standenschakelaar

Drukknopdrukker (NO-contact)
verlicht Bij gebruik van glimlampen 
kan slechts een beperkt aantal impuls-
drukkers parallel worden geschakeld.

Drukknop (NO-contact) 
controle

3861

Stand 3
Stand 2
Stand 1

3-standenschakelaar
met nulstand

3-standenschakelaar
zonder nulstand

5101

L
N

L
N

3861

Stand 1
Stand 2
Stand 3

L
N

5101

L
N

Lichtsignaal

5101

L
N

Bij verlichting

rood

rood

rood

503203
rood

rood

L
N

NO-contact 1
NO-contact 2

5035
rood

L
N

Drukknop

De Hotelkaartschakelaar levert energiebesparing op en de hotelkaart kan in hotels of op andere plaatsen, bv. op het werk, worden bewaard. Bij verwijdering van de hotelkaart worden alle nog ingeschakelde, niet meer benodigde 
elektrische verbruikers als verlichting (evt. met vertragingsrelais), wandcontactdooskringen (bv. voor televisie) van het net uitgeschakeld. Hiervoor wordt via de hotelkaartschakelaar een contactor aangestuurd. Bij een geplaatste hotelkaart 
wordt het contact gesloten en de in serie geschakelde contactor schakelt de aangesloten elektrische verbruikers in. Bovendien kan bv. een melding aan de receptie plaatsvinden en de binnentemperatuur worden verlaagd. Door de 
verlichting van de hotelkaartschakelaar is een veilige bediening ook in het donker gegarandeerd. Als inbouwelement wordt het drukknopelement art. nr. 505601 met neonlampelement art. nr. 1675 gebruikt. De neonlamp brandt bij een 
niet-geplaatste hotelkaart. 10 A drukknopelement voor hotelkaart op aanvraag.

Hotelkaartschakelaar

rood
505601 Lastbeveiliging

Wisseldrukknop voor hotelkaart
Neonlamp brandt alleen als 
hotelkaart niet is geplaatst.

L L1 L2 L3

N

L1
L2
L3
N

naar de verbruikers 
zoals wandcontactdozen, 
verlichting, enz.

rood

Drukknop, 
wissel voor hotelkaart
505601

Bij geplaatste hotelkaart
oriënteringslicht uit.
Contact gesloten.

Bij niet-geplaatste hotelkaart
oriënteringslicht aan.
Contact geopend.

Grand-Hotel
RAULF

rot
505601

505601

rot rot
505601

505601
Grand-Hotel

RAULF

B

Schakelaars/drukknoppen/hotelkaartschakelaar

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Spanningsverloop van 
de gedimde fase

Tijd waarin geen energie 
aan het net wordt 
onttrokken

U

t = lichtrendement

L = levensduur
 = lichtstroom

P = vermogen

I = lampstroom
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Faseafsnijdingsdimmer voor de helderheidsregeling van: 12 V halogeenlampen 
met electronische transformatoren, 230 V gloei- en halogeenlampen.

Er zijn twee dimprincipes:

 Faseaansnijdingsdimmer voor de helderheidsregeling van:
230 V gloei- en halogeenlampen, TL-lampen 26 mm en 38 mm, en 12 V halogeen-
lampen met conventionele transformator.

Aan het begin van elke halve golf blokkeert de dimmer de stroomloop naar de lamp, 
deze is niet-geleidend. Pas na afloop van de door de gebruiker ingestelde tijd 
schakelt de dimmer weer in en worden de aangesloten lampen van stroom voorzien.
Bij de volgende nulstand van de sinusgolf blokkeert de dimmer de stroomloop weer.
Dit proces herhaalt zich bij elke halve sinusgolf, dus 100 keer per seconde (50 Hz).
In de periode dat de dimmer blokkeert, wordt er geen energie aan het net 
onttrokken en ook niet berekend.

U

t

Wordt spanningsverloop 
van de gedimde fase

Tijd waarin geen energie 
aan het net wordt 
onttrokken

De dimmer wordt in de nulstand van de halve sinusgolf ingeschakeld en na de 
door de gebruiker ingestelde tijd weer uitgeschakeld. Bij de volgende nulstand 
van de sinusgolf geeft de dimmer de stroomloop weer vrij. Dit proces herhaalt zich 
bij elke halve sinusgolf, dus 100 keer per seconde (50 Hz). In de periode dat de 
dimmer blokkeert, wordt er geen energie aan het net onttrokken en ook niet 
berekend.

                        Dimmertype:

Lasttype:

Standaard
230 V gloeilampen

230 V halogeen- en
gloelampen

12 V halogeenlampen met 
gewikkelde dimbare
transformator

12 V halogeenlampen met 
electronische transformator 
met capacitieve 
karakteristieken

12 V halogeenlampen met 
electronische Transformator
met inductieve
karakteristieken

12 V halogeenlampen met 
electronische Transformator
met inductieve of capa-
citieve karakteristieken

Motoren

Standaard faseaansnijding-
dimmer

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Laagvolt faseaansnijding-
dimmer

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

L komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

L komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

L komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Faseafsnijding-
dimmer

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

C komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

C komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

universele dimmer

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

L komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

C komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

L komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

L, C komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Toerentalregelaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

M komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

R

R

L

C

L

L,C

M

R R,L R,C R,L,C  M

µ
Merkteken voor dimmer en elektronische schakelaar (met halfgeleiderschakelelement) conform DIN EN 60669-1/A2 en VDE 0632 deel 1/A2.

Merkteken voor schakelapparaten met relais met microcontactopening volgens DIN EN 60669-1/A2 en VDE 0632 deel 1/A2.

Keuzetabel dimmer

Energie besparen door dimmen
De regeling van de helderheid van lichtbronnen zorgt niet alleen voor een 
aangenaam lichte¡ect, maar verhoogt ook de levensduur van de lampen.
Vooral bij halogeentechniek met lage voltages kunnen door de geringe afmetingen 
van de lichtbronnen bijzondere accenten bij de vormgeving van lampen worden 
bereikt. De dimfunctie zorgt voor extra comfort.
Een ander aspect is de energiebesparing, doordat in gedimde toestand veel minder 
stroom aan het lichtnet wordt onttrokken en de levensduur van de lichtbronnen 
bovendien sterk wordt verhoogd (zie diagram).

Levensduur lampen afhankelijk van de spanning

5% minder spanning geeft een levensduur van 200%

12 V halogeenlampen
230 V Gloeilampen
230 V halogeenlampen 

De soort belasting wordt bij de ingebruikname in de universele dimmers 
geprogrammeerd, en ze stellen automatisch het juiste dimprincipe in.

snelheidsregelaar

L

296801
Instelling van het
basistoerental

M
Toerentalregelaar

geschakelde, ongeregelde fase
bv. naar lamellensturing

 M
L
N

Schakeling 1-polig

Technische gegevens
Motoren

Minimumbelasting
Maximumbelasting
Motorstroom
Regelprincipe
Geluidsontwikkeling
Hogetemperatuurbeveiliging
Miniatuurzekering
Radio-ontstoring
Bedrijfstemperatuur
Aansluitklemmen

Snelheidsregelaar art. nr. 296801
voor 230/240 V~, 50/60 Hz éénfasemotoren zoals bv.

inductie-, spleetpool- of universeel-motoren
0,1 A
2,7 A

max. 2,7 A
Faseaansnijding

geluidsarm
Uitschakeling; autom. herstart na afkoeling

T3,15H250
conform EN 55015

-20 tot 25 °C
Steekklemmen voor max. 2,5 mm2 of 2 x 1,5 mm2

Dimmen/keuzetabel dimmers/toerentalregelaar
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Spanningsverloop van 
de gedimde fase

Tijd waarin geen energie 
aan het net wordt 
onttrokken

U

t = lichtrendement

L = levensduur
 = lichtstroom

P = vermogen

I = lampstroom
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Faseafsnijdingsdimmer voor de helderheidsregeling van: 12 V halogeenlampen 
met electronische transformatoren, 230 V gloei- en halogeenlampen.

Er zijn twee dimprincipes:

 Faseaansnijdingsdimmer voor de helderheidsregeling van:
230 V gloei- en halogeenlampen, TL-lampen 26 mm en 38 mm, en 12 V halogeen-
lampen met conventionele transformator.

Aan het begin van elke halve golf blokkeert de dimmer de stroomloop naar de lamp, 
deze is niet-geleidend. Pas na afloop van de door de gebruiker ingestelde tijd 
schakelt de dimmer weer in en worden de aangesloten lampen van stroom voorzien.
Bij de volgende nulstand van de sinusgolf blokkeert de dimmer de stroomloop weer.
Dit proces herhaalt zich bij elke halve sinusgolf, dus 100 keer per seconde (50 Hz).
In de periode dat de dimmer blokkeert, wordt er geen energie aan het net 
onttrokken en ook niet berekend.

U

t

Wordt spanningsverloop 
van de gedimde fase

Tijd waarin geen energie 
aan het net wordt 
onttrokken

De dimmer wordt in de nulstand van de halve sinusgolf ingeschakeld en na de 
door de gebruiker ingestelde tijd weer uitgeschakeld. Bij de volgende nulstand 
van de sinusgolf geeft de dimmer de stroomloop weer vrij. Dit proces herhaalt zich 
bij elke halve sinusgolf, dus 100 keer per seconde (50 Hz). In de periode dat de 
dimmer blokkeert, wordt er geen energie aan het net onttrokken en ook niet 
berekend.

                        Dimmertype:

Lasttype:

Standaard
230 V gloeilampen

230 V halogeen- en
gloelampen

12 V halogeenlampen met 
gewikkelde dimbare
transformator

12 V halogeenlampen met 
electronische transformator 
met capacitieve 
karakteristieken

12 V halogeenlampen met 
electronische Transformator
met inductieve
karakteristieken

12 V halogeenlampen met 
electronische Transformator
met inductieve of capa-
citieve karakteristieken

Motoren

Standaard faseaansnijding-
dimmer

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Laagvolt faseaansnijding-
dimmer

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

L komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

L komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

L komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Faseafsnijding-
dimmer

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

C komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

C komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

universele dimmer

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

R komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

L komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

C komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

L komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

L, C komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Toerentalregelaar

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

Geen
overeenstemming >

combinatie
ongeschikt

M komt overeen >
OK

combinatie
toepasbaar

R

R

L

C

L

L,C

M

R R,L R,C R,L,C  M

µ
Merkteken voor dimmer en elektronische schakelaar (met halfgeleiderschakelelement) conform DIN EN 60669-1/A2 en VDE 0632 deel 1/A2.

Merkteken voor schakelapparaten met relais met microcontactopening volgens DIN EN 60669-1/A2 en VDE 0632 deel 1/A2.

Keuzetabel dimmer

Energie besparen door dimmen
De regeling van de helderheid van lichtbronnen zorgt niet alleen voor een 
aangenaam lichte¡ect, maar verhoogt ook de levensduur van de lampen.
Vooral bij halogeentechniek met lage voltages kunnen door de geringe afmetingen 
van de lichtbronnen bijzondere accenten bij de vormgeving van lampen worden 
bereikt. De dimfunctie zorgt voor extra comfort.
Een ander aspect is de energiebesparing, doordat in gedimde toestand veel minder 
stroom aan het lichtnet wordt onttrokken en de levensduur van de lichtbronnen 
bovendien sterk wordt verhoogd (zie diagram).

Levensduur lampen afhankelijk van de spanning

5% minder spanning geeft een levensduur van 200%

12 V halogeenlampen
230 V Gloeilampen
230 V halogeenlampen 

De soort belasting wordt bij de ingebruikname in de universele dimmers 
geprogrammeerd, en ze stellen automatisch het juiste dimprincipe in.

snelheidsregelaar

L

296801
Instelling van het
basistoerental

M
Toerentalregelaar

geschakelde, ongeregelde fase
bv. naar lamellensturing

 M
L
N

Schakeling 1-polig

Technische gegevens
Motoren

Minimumbelasting
Maximumbelasting
Motorstroom
Regelprincipe
Geluidsontwikkeling
Hogetemperatuurbeveiliging
Miniatuurzekering
Radio-ontstoring
Bedrijfstemperatuur
Aansluitklemmen

Snelheidsregelaar art. nr. 296801
voor 230/240 V~, 50/60 Hz éénfasemotoren zoals bv.

inductie-, spleetpool- of universeel-motoren
0,1 A
2,7 A

max. 2,7 A
Faseaansnijding

geluidsarm
Uitschakeling; autom. herstart na afkoeling

T3,15H250
conform EN 55015

-20 tot 25 °C
Steekklemmen voor max. 2,5 mm2 of 2 x 1,5 mm2

Dimmen/keuzetabel dimmers/toerentalregelaar



 9.128

 
Draaiknopdimmers

290

art. nr. 2875

T 2,5 H 250
conform EN 55015

5 tot 25 °C

 Steekklemmen voor max. 2,5 mm2 of 2 x 1,5 mm2

Draaiknopdimmer 600 W met soft-klik

Miniatuurzekering
Radio-ontstoring
Bedrijfstemperatuur
Aansluitklemmen

230 V~, 50 Hz
230 V Gloei- en halogeenlampen van 60 ... 600 W

Gemengde belasting van de gespecificeerde soorten belasting
Faseaansnijding

geluidsarm

Technische gegevens

Nominale spanning
Aansluitvermogen

Dimprincipe
Geluidsontwikkeling

3037

rood

3036

LL

2875

rood

3036

LL

2875

Draaiknopdimmer 600 W met soft-klik voor 230 V gloei- en halogeenlampen

Wisselschakeling

Draaidimmer
Wissel-
schakelaar

L

N

Kruisschakeling

Draaidimmer
WisselschakelaarKruisschakelaar

N

L

R

Schakeling 1polig

LL

2875

N

L
Draaidimmer

L
N

L
N

L
N

2885

L L

2885

L L

3037

rood

3036

rood

3036

Draaiknopdimmer 1000 W met soft-klik voor 230 V gloei- en halogeenlampen

Wisselschakeling

Draaidimmer
Wissel-
schakelaar

L

N

Kruisschakeling

Draaidimmer
WisselschakelaarKruisschakelaar

N

L

230/240 V~, 50 Hz
230 V Gloei- en halogeenlampen 100 ... 1000 W

Gemengde belastingen van de gespecificeerde belasting 
Faseafsnijding

zeer geluidsarm

Technische gegevens

Nominale spanning
Aansluitvermogen

Dimprincipe
Geluidsontwikkeling

Draaiknopdimmer 1000 W met soft-klik

Kortsluitbestendig

Beveiligd tegen overbelasting
Radio-ontstoring
Bedrijfstemperatuur
Aansluitklemmen

art. nr. 2885

Uitschakeling met autom. herstart
elektronische zekering (niet vervangen)

door terugregeling vermogen
conform EN 55015

5 tot 25 °C
Schroefklemmen 0,75 tot 4 mm2

R

2885

L L

Schakeling 1polig

N

L

Draaidimmer

L
N

L
N

L
N

Universele draaiknopdimmer (R, L, C)

Inschakeling
Geluidsontwikkeling
Kortsluitbestendig

Beveiligd tegen overbelasting
Radio-ontstoring
Bedrijfstemperatuur
Aansluitklemmen

Technische gegevens

Nominale spanning
Aansluitvermogen

Opgenomen vermogen
Dimprincipe

230 V~, 50/60 Hz
230 V gloei- en halogeenlampen 50-420 W (ohms, faseafsnijding)

electronische transformatoren 50-420 W (capacitief, faseafsnijding) of 
conventionele transformatoren (< 85% belasten) incl. vermogensverlies van 

de transformator 50-420 VA (inductief, faseaansnijding)
Gemengde belastingen, capacitieve en inductieve lasten mogen niet worden gemengd

ca. 0,5 W
Faseaan- of faseafsnijding afhankelijk van soort belasting

art. nr. 286110

lampsparende softstart
zeer geluidsarm

Uitschakeling met autom. herstart
elektronische zekering (niet vervangen)

door terugregeling vermogen
conform EN 55015

5 tot 25 °C
steekklemmen voor max. 2,5 mm2 of 2 x 1,5 mm2

Universele draaiknopdimmer (R, L, C)

LS

286110

Schakeling 1-polig

Universeel-draai-
dimmer (R, L, C)

ohms/ind.

N

L

ohms/cap.

N

L

Bij gemengde belasting 

met inductieve lasten mag 

het percentage ohmse 

belasting de 50% niet 

overschrijden!

R,L,CL
N

o

f

 Draaiknopdimmers

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

290

art. nr. 2875

T 2,5 H 250
conform EN 55015

5 tot 25 °C

 Steekklemmen voor max. 2,5 mm2 of 2 x 1,5 mm2

Draaiknopdimmer 600 W met soft-klik

Miniatuurzekering
Radio-ontstoring
Bedrijfstemperatuur
Aansluitklemmen

230 V~, 50 Hz
230 V Gloei- en halogeenlampen van 60 ... 600 W

Gemengde belasting van de gespecificeerde soorten belasting
Faseaansnijding

geluidsarm

Technische gegevens

Nominale spanning
Aansluitvermogen

Dimprincipe
Geluidsontwikkeling

3037

rood

3036

LL

2875

rood

3036

LL

2875

Draaiknopdimmer 600 W met soft-klik voor 230 V gloei- en halogeenlampen

Wisselschakeling

Draaidimmer
Wissel-
schakelaar

L

N

Kruisschakeling

Draaidimmer
WisselschakelaarKruisschakelaar

N

L

R

Schakeling 1polig

LL

2875

N

L
Draaidimmer

L
N

L
N

L
N

2885

L L

2885

L L

3037

rood

3036

rood

3036

Draaiknopdimmer 1000 W met soft-klik voor 230 V gloei- en halogeenlampen

Wisselschakeling

Draaidimmer
Wissel-
schakelaar

L

N

Kruisschakeling

Draaidimmer
WisselschakelaarKruisschakelaar

N

L

230/240 V~, 50 Hz
230 V Gloei- en halogeenlampen 100 ... 1000 W

Gemengde belastingen van de gespecificeerde belasting 
Faseafsnijding

zeer geluidsarm

Technische gegevens

Nominale spanning
Aansluitvermogen

Dimprincipe
Geluidsontwikkeling

Draaiknopdimmer 1000 W met soft-klik

Kortsluitbestendig

Beveiligd tegen overbelasting
Radio-ontstoring
Bedrijfstemperatuur
Aansluitklemmen

art. nr. 2885

Uitschakeling met autom. herstart
elektronische zekering (niet vervangen)

door terugregeling vermogen
conform EN 55015

5 tot 25 °C
Schroefklemmen 0,75 tot 4 mm2

R

2885

L L

Schakeling 1polig

N

L

Draaidimmer

L
N

L
N

L
N

Universele draaiknopdimmer (R, L, C)

Inschakeling
Geluidsontwikkeling
Kortsluitbestendig

Beveiligd tegen overbelasting
Radio-ontstoring
Bedrijfstemperatuur
Aansluitklemmen

Technische gegevens

Nominale spanning
Aansluitvermogen

Opgenomen vermogen
Dimprincipe

230 V~, 50/60 Hz
230 V gloei- en halogeenlampen 50-420 W (ohms, faseafsnijding)

electronische transformatoren 50-420 W (capacitief, faseafsnijding) of 
conventionele transformatoren (< 85% belasten) incl. vermogensverlies van 

de transformator 50-420 VA (inductief, faseaansnijding)
Gemengde belastingen, capacitieve en inductieve lasten mogen niet worden gemengd

ca. 0,5 W
Faseaan- of faseafsnijding afhankelijk van soort belasting

art. nr. 286110

lampsparende softstart
zeer geluidsarm

Uitschakeling met autom. herstart
elektronische zekering (niet vervangen)

door terugregeling vermogen
conform EN 55015

5 tot 25 °C
steekklemmen voor max. 2,5 mm2 of 2 x 1,5 mm2

Universele draaiknopdimmer (R, L, C)

LS

286110

Schakeling 1-polig

Universeel-draai-
dimmer (R, L, C)

ohms/ind.

N

L

ohms/cap.

N

L

Bij gemengde belasting 

met inductieve lasten mag 

het percentage ohmse 

belasting de 50% niet 

overschrijden!

R,L,CL
N

o

f

 Draaiknopdimmers
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Maattekeningen Berker S.1/B.3/B.7

BERKER B.3

3-voudig L = 223,1 mm
4-voudig L = 294,1 mm
5-voudig L = 365,1 mm

3-voudig L = 232 mm
4-voudig L = 303 mm
5-voudig L = 374 mm

BERKER B.7

56

52

90

95

90

4 6,
5

85

9,6
14,8

11,7

Toets

95

161
71

95
55,4

14
6

27
,6

5
11

1,
1

14
1

9,6
13,85

BERKER S.1

3-voudig L = 223 mm
4-voudig L = 294 mm
5-voudig L = 365 mm

52

56

80
,5

14,8

11,7

9,5

Toets

71
151,5

80
,5

80,5
55,4

13
6,

5
11

1,
1

18
,1

27
,6

5

9,5
13,85

56

90,7

81
,1

52

9,
5

R
19

0

14,8
9,5

11,7

Toets

152,1
71

90
,7

9,5

R190

13,85
9,5

11
1,

1

91

13
7,

1

55,4

27
,6

5

Maattekeningen Berker S.1

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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BERKER K.1/K.5

3-voudig horizontaal L = 229 mm
4-voudig horizontaal L = 300 mm
5-voudig horizontaal L = 371 mm

3-voudig verticaal L = 222,5 mm
4-voudig verticaal L = 293,5 mm
5-voudig verticaal L = 364,5 mm

BERKER Q.1

3-voudig L = 222,5 mm
4-voudig L = 293,5 mm
5-voudig L = 364,5 mm

52
59,3
80,5

1,6

9,9
14,6

Toets

71
151,5

80
,5

52
71,5

56
,5

87

80
,5

9,9

Toets

14,3 158
71

15
1,

5
71

70,5
87

27
,6

5
11

1,
1

13
6,

3
9,9

14,35

BERKER Q.3

3-voudig L = 222,5 mm
4-voudig L = 293,5 mm
5-voudig L = 364,5 mm

52
59,3
80,75

1,6

9,9
14,6

Toets

71
151,5

80
,7

5

Maattekeningen Berker Q.1/Q.3/Berker K.1/K.5

 
Maattekeningen Berker Q.1/Q.3/Berker K.1/K.5

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Maattekeningen Berker R.1/R.3

BERKER R.1

BERKER R.3

Kunststof Inox, aluminium, glas

Kunststof Inox, aluminium, glas

71

151,7

3-voudig L = 222,7 mm

4-voudig L = 293,7 mm

5-voudig L = 364,7 mm

80,7

Toets

Ø 52

Toets

Ø
 5

8
,8

9
,9

14,6

9,9 71

152,2

3-voudig L = 223,2 mm

4-voudig L = 294,2 mm

5-voudig L = 365,2 mm

81,2

Ø 52

Decor

Ø
 5

8
,8

9
,9

14,5

9,9

3

ToetsToets

71

151,75

3-voudig L = 222,7 mm

4-voudig L = 293,7 mm

5-voudig L = 364,7 mm

80,75

Ø 52

Ø
 5

8
,8

9
,9

14,5

9,9

Decor

71

152,2 

3-voudig L = 223,2 mm

4-voudig L = 294,2 mm

5-voudig L = 365,2 mm

81,2

Ø 52

Ø
 5

8
,8

9
,9

14,5

9,9

3

1
4
7
,3

1
2
6

7
1

56

60

74,3

5 10

3
17
6

1
5
2

81

60

BERKER R.1 - TOUCH SENSOR MET KAMERTHERMOSTAAT

2
7

1
5
2

81

60

9
3

3
7

3
1

BERKER R.1 - TOUCH SENSOR

1-voudig 2-voudig 3-voudig
4-voudig

2-voudig met display 3-voudig met display

Holle wanddoos, ovaal
art. nr. 1824

Inbouwdozen

Inbouwdoos, ovaal 
art. nr. 1809

47,5

1
3
9

68

1
2
0
,3

5

7
1

R35,5

68,5

1
2
0
,3

5
7
1

R34,25

41,7

1
3
3

297

Maattekeningen Berker R.1/R.3

BERKER R.1

BERKER R.3

Kunststof Inox, aluminium, glas

Kunststof Inox, aluminium, glas

71

151,7

3-voudig L = 222,7 mm

4-voudig L = 293,7 mm

5-voudig L = 364,7 mm

80,7

Toets

Ø 52

Toets

Ø
 5

8
,8

9
,9

14,6

9,9 71

152,2

3-voudig L = 223,2 mm

4-voudig L = 294,2 mm

5-voudig L = 365,2 mm

81,2

Ø 52

Decor

Ø
 5

8
,8

9
,9

14,5

9,9

3

ToetsToets

71

151,75

3-voudig L = 222,7 mm

4-voudig L = 293,7 mm

5-voudig L = 364,7 mm

80,75

Ø 52

Ø
 5

8
,8

9
,9

14,5

9,9

Decor

71

152,2 

3-voudig L = 223,2 mm

4-voudig L = 294,2 mm

5-voudig L = 365,2 mm

81,2

Ø 52

Ø
 5

8
,8

9
,9

14,5

9,9

3

1
4
7
,3

1
2
6

7
1

56

60

74,3

5 10

3
17
6

1
5
2

81

60

BERKER R.1 - TOUCH SENSOR MET KAMERTHERMOSTAAT

2
7

1
5
2

81

60

9
3

3
7

3
1

BERKER R.1 - TOUCH SENSOR

1-voudig 2-voudig 3-voudig
4-voudig

2-voudig met display 3-voudig met display

Holle wanddoos, ovaal
art. nr. 1824

Inbouwdozen

Inbouwdoos, ovaal 
art. nr. 1809

47,5

1
3
9

68

1
2
0
,3

5

7
1

R35,5

68,5

1
2
0
,3

5
7
1

R34,25

41,7

1
3
3

Maattekeningen Berker R.1/R.3/TS

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Maattekeningen Berker R.3 - Touch Sensoren/Berker TS

BERKER R.3 - TOUCH SENSOR

1
4
7
,3

1
2
6

7
1

56

60

74,3

5 10

3
1

7
6

1
5
2

81

60

Intallatie met adapterring

Holle wanddoos, ovaal
art. nr. 1824

Inbouwdozen

Inbouwdoos, ovaal 
art. nr. 1809

47,5

1
3
9

68

1
2
0
,3

5

7
1

R35,5

68,5

1
2
0
,3

5
7
1

R34,25

41,7

1
3
3

BERKER TS

Glasafdekplaat 1-voudig

Holle wanddoos, ovaal
art. nr. 1824

Inbouwdozen

Inbouwdoos, ovaal 
Art.-nr. 1809

Glasafdekplaat 1-voudig Glasafdekplaat 2-voudig Glasafdekplaat 4-voudig

86
64

1
3
8

1
2
0
,6

1
6
0

9

5

7

Glasafdekplaat 2-voudig

4
3
,4

Glasafdekplaat 6-voudig

6
5
,8

26

Glasafdekplaat 8-voudig

2
6

7
8

26

Glasafdekplaat 4-voudig

2
6

7
8

86

1
2
0
,6

1
6
0

 

4
3
,4

2
6

7
8

47,5

1
3
9

68

1
2
0
,3

5

7
1

R35,5

68,5

1
2
0
,3

5
7
1

R34,25

41,7

1
3
3

2
7

1
5
2

81

60

9
3

3
7

3
1

BERKER R.3 - TOUCH SENSOR MET KAMERTHERMOSTAAT

1-voudig 2-voudig 3-voudig 4-voudig

2-voudig met display 3-voudig met display
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MASSZEICHNUNGEN
SERIE 1930/GLAS/R.CLASSIC

Combinatie van 2 x 1-voudige
opbouwkader alleen met
koppelstuk en 1-voudige 
afdekplaat mogelijk.

SERIE 1930 PORZELLAN MADE BY ROSENTHAL / SERIE 1930

Opbouwkader

4-voudig L = 293 mm
5-voudig L = 364 mm

......

80
45

84,5
45

71
151

71 71
222

20,9
9

21,2
9

9

71 71
222

35
,3

49,5
86

8849
,5

54

60

9,9

Ø 54

Ø 80

enkelvoudig afdekraam Ø 58 mm

SERIE GLAS

4-voudig L = 293 mm
5-voudig L = 364 mm

    ......

151
71 71 71

222

71
151

71 71
222

80
10 4

1,8

5,8
20,9

80
45

4

1,8

5,8
9

20,9

5,8
21,2

SERIE R.CLASSIC

71

151,7

3-voudig L = 222,7 mm

Ø 80,7

Ø 54

Ø
 5

8,
7

9
,9

1

14,6

9,9

Toets

71

152,2

3-voudig L = 223,2 mm

Ø 81,2

Ø 54

Ø
 5

8,
8

9
,9

1

14,5
9,9

3

ToetsToets

Dekor

Ø 80,75

Draaiknop

Ø 9,6

24,4
9,9

1
Ø 81,2

Draaiknop

Ø 12

24,4
9,9

1

3

Dekor

 
Maattekeningen Series 1930/Glas/R.classic

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Wandcontactdozen zonder randaarde

Wandcontactdoos zonder  
randaarde

2-voudig / Dubbele 
wandcontactdoos zonder 
randaarde

Wandcontactdoos zonder  
randaarde met verhoogde  
aanraakbeveiliging

USB-oplaadcontactdoos

Wandcontactdozen met aarding

Stekker met randaarde

Wandcontactdoos

2-voudig- / Dubbele 
wandcontactdoos  

3 voudige wandcontactdoos

Wandcontactdoos met 
verhoogde aanraakbeveiliging

2-voudige wandcontactdoos 
met verhoogde 
aanraakbeveiliging

3-voudige wandcontactdoos 
met  
verhoogde aanraakbeveiliging

Wandcontactdoos met 
klapdeksel

2-voudige wandcontactdoos 
met klapdeksel

3-voudige wandcontactdoos 
met klapdeksel

Wandcontactdoos met 
klapdeksel met verhoogde 
aanraakbeveiliging

Wandcontactdoos met 
klapdeksel en slot

2-voudige wandcontactdoos 
met klapdeksel en slot

Wandcontactdoos met 
verlichting

Wandcontactdoos met 
verlichting met verhoogde 
aanraakbeveiliging

Wandcontactdoos met 
verlichting met klapdeksel

Afkoppelbaare 
wandcontactdoosmet 
verhoogde aanraakbeveiliging

Wandcontactdoos met 
overspanningsbeveiliging

Schakelsymbolen,  
geen gedetailleerde weergave

Teneinde de planning te vergemakkelijken 
met behulp van schakelsymbolen, hebben 
wij naast de in de normen opgenomen 
symbolen, eigen symbolen ontwikkeld 
gebaseerd op de normen en ook symbolen 
gebruikt die reeds beschikbaar zijn op de 
markt.  

Hieronder vindt u een aantal van de 
gegevens die we gedefinieerd hebben:

Elektronische apparatuur

NO-contact

NG-contact

Wisselschakelaar

Contacten met 
gemeenschappelijke 
ingangsklemmen

Contacten met afzonderli-
jke ingangsklemmen

Klapdeksel

KNX-apparatuur

RF, bidirectioneel

IR, infrarood

Bewegingsmelder  
infrarood

Aanwezigheidsmelder  
infrarood

USB-connector

Binaire ingang

Sensoren

Wandcontactdoor met 
aardlekschakelaar met 
verhoogde aanraakbeveiliging

Driefasige stekker met  
neuter- en aardingscontact

Driefasig wandcontactdoos 
met neuter, randaarde en 
klapdeksel

Schakelaars

Uit-schakelaar

Uit-schakelaar 2-polig

Uit-schakelaar 2-polig met 
lamp

Uit-schakelaar 3-polig

Serieschakelaar

Wisselschakelaar

Kruisschakelaar

Dubbele-wisselschakelaar

Trekschakelaar

Tweepolige tijdschakelaar aan 
/ uit 

Wisselschakelaar met sleutel

Tweepolige wisselschakelaar 
met sleutel

Combinatie wisselschakelaar 
met wandcontactdoos

Combinatie wisselschakelaar 
en wandcontactdoos met 
klapdeksel

Overzicht schakeltekens

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Schakelaars/drukknoppen voor rolluiken

Rolluikschakelaar

Tweepolige rolluikschakelaar

Schakelaar met sleutel voor 
rolluik

Tweepolige schakelaar met  
sleutel voor rolluik

Drukknop voor rolluik

Tweepolige drukknop voor 
rolluik

Drukknop met sleutel voor 
rolluik

Tweepolige schakelaar voor 
rolluik met sleutel

Elektronisch inbouwelement voor  
rolluiken

Elektronisch inbouwelement 
voor rolluiken

Elektronisch inbouwelement 
voor rolluiken met 
sensoraansluiting

Elektronisch inbouwelement 
voor rolluiken/rolluiksturing met  
RF-ontvanger

RF-rolluiksturing 4 kringen

Elektronisch inbouwelement 
voor rolluiken/ RF-rolluiksturing, 
bidirectioneel

Elektronisch inbouwlement voor 
rolluiken/ rolluiksturing, 2 binaire 
en RF ingangen, bidirectioneel

Elektronisch inbouwelement 
voor rolluiken met 
tijdschakelklok

Elektronisch inbouwelement 
voor rolluiken met 
tijdschakelklok en 
sensoraansluiting

Combinatie schakelaar aan 
/ uit met bipolaire sleutel 
en wandcontactdoos met 
klapdeksel

Combinatie serieschakelaar 
en wandcontactdoos met 
klapdeksel

Drukknoppen

Drukknop, contact normaal 
geopend

Drukknop, contact 
normaal geopende met 2 
signalisatiecontacten

Drukknop, contact normaal 
gesloten

Drukknop, wisselcontact

Drukknop, 2 contacten normaal 
geopend, 1 ingang

Drukknop, 2 contacten normaal 
geopend, 2 ingangen

Drukknop, 1 contact normaal  
geopend, 1 contact normaal 
gesloten, 2 ingangen

Drukknop, 2 contacten normaal 
geopend, 1 ingang

Drukknop, 2 contacten normaal 
geopend, 2 ingangen

Drukknop, 1 contact normaal  
geopend, 1 contact normaal 
gesloten, 2 ingangen

Drukknop, 2 wisselcontacten,  
2 ingangen

Drukknop, 4 contacten normaal 
geopend, 1 ingang

Drukknop met sleutel, 1 contact 
normaal geopend

Drukknop met sleutel, 1 
wisselcontact

Trekdrukknop, wisselschakelaar 
met signalisatiecontact

Elektronisch inbouwelement 
voor rolluiken met 
tijdschakelkloken RF, 
bidirectioneel

Elektronisch inbouwelement 
voor rolluiken met 
tijdschakelklok, 
sensoraansluiting en RF, 
bidirectioneel

Scheidingsrelais

Speciale schakelaars/drukknoppen

Hotelkaartschakelaar contact 
normaal geopend

Wisselschakelaar voor hotel-
kaarten

Hotelkaartschakelaar 1 contact 
normaal geopend, 1 contact  
normaal gesloten, 2 ingangen

Hotelkaartschakelaar met 2 
signalisatiecontacten

3-standenschakelaar met 
nulstand

3-standenschakelaar zonder 
nulstand

Elektronische schakelaars/
componenten

Vertragingsrelais voor 
bewegingsmelder

Netvrijschakelaar

Hotelkaartschakelaar normaal 
geopend elektronisch contact

Elektronische schakelaar

Elektronische schakelaar/
schakelsturing met 
RF-ontvanger

Elektronische schakelaar/
RF-schakelsturing, 
bidirectioneel

PIR bewegingsmelder met 
elektronisch contact
 

PIR IR-bewegingsmelder met 
elektronisch contact

PIR bewegingsmelder met 
elektronisch en RF-contact, 
bidirectioneel

 
Overzicht schakeltekens

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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PIR IR-bewegingsmelders  
met  
2 relaiscontacten

PIR aanwezigheidsmelder  
met 2 relaiscontacten

Afstandsschakelaar/
viervoudige schakelsturing met 
RF-ontvanger

Tussenstekker-sturing met  
ontvanger RF

Tussenstekker/RF-sturing,  
bidirectioneel

Elektronisch bijpost

PIR bijpost bewegingsmelder 

PIR bijpost aanwezigheids-
melder

Elektronische transformator

Ontkoppelbare voedingsblok 

RF-versterker, signaalversterker

KNX gateway/RF-KNX,  
bidirectioneel 

Draaidimmers centraalstukken

Draaidimmer met schakelaar 
aan/uit

Draaidimmer met 
wisselschakelaar

Draaipotentionmeter 1 - 10 V 
met schakelaar aan/uit

Draaipotentionmeter 1 - 10 V 
met contact normaal geopend

DALI-draaipotentiometer met 
schakelaar aan/uit

DALI-draaipotentiometer met 
schakelaar aan/uit en adapter

Snelheidsregelaar met 
schakelaar aan/uit en extra 
contact

PIR aanwezigheidsmelder met 
elektronisch contact

Dubbele elektronische 
schakelaar

Dubbele elektronische 
schakelaar/dubbele 
RF-schakelaandrijving, 
bidirectioneel

Afstandsschakelaar

Afstandsschakelaar 
met tijdschakeling/deel 
vermogendetector

Afstandsschakelaar/
schakelsturing met 
RF-ontvanger

Afstandsschakelaar/
RF-schakelsturing, 
bidirectioneel

PIR-bewegingsmelder met 
relaiscontact

PIR IR-bewegingsmelder met 
relaiscontact

PIR bewegingsmelder 
met relaiscontact en RF, 
bidirectioneel

PIR aanwezigheidsmelder met 
relaiscontact

PIR IR-aanwezigheidsmelder 
met relaiscontact

Trappenhuisautomaat met 
relaiscontact

Trappenhuisautomaat 
met sensoraansluiting en 
relaiscontact

Trappenhuisautomaat met  
relaicontact en RF, 
bidirectioneel

Afstandsschakelaar/
RF-schakelsturing, 
bidirectioneel en binaire ingang

Dubbele afstandsschakelaar

Dubbele afstandsschakelaar 
met tijdfunctie/deel dubbele 
vermogendetector

PIR bewegingsmelder met 2 
relaiscontacten

Drukknopdimmer  
Drukknop bedieningsapparatuur

Drukknopdimmer

Drukknopdimmer met  
RF-ontvanger

Tussenstekker-draaisturing  
met RF-ontvanger

RF-drukknopdimmer,  
bidirectioneel

PIR bewegingsmelder met  
dimfunctie

PIR IR-bewegingsmelder met 
dimfunctie

RF PIR-bewegingsmelder,  
bidirectioneel en dimfunctie

PIR-aanwezigheidsmelder met 
dimfunctie

1 - 10 V drukknop-stuureenheid

1 - 10 V drukknop-stuureenheid 
met IR-ontvanger

1 - 10 V drukknop-stuureenheid 
met RF-ontvanger

1 - 10 V drukknop-stuureenheid 
met PIR-bewegingsmelder

1 - 10 V drukknop-stuureenheid 
met PIR-aanwezigheidsmelder

1 - 10 V drukknop-stuureenheid 
met PIR IR-bewegingsmelder

DALI-drukknop-stuureenheid 
met IR-ontvanger

Serie-drukknopdimmer

Serie-drukknopdimmer/dubbele 
RF-dimsturing, bidirectioneel

RF-dimactor 4 kringen, 
bidirectioneel

Overzicht schakeltekens

Onder voorbehoud van technische wijzigingen



 9.136

Extra vermogensmodule

Algemene toepassingen

Blindplaat

Kabeluitgang

Lichtsignaal

Dubbel lichtsignaal

Draadloze componenten

RF-handzender

RF-wandzender

RF-wandzender 2 kanalen

RF-wandzender 3 kanalen

RF-wandzender 4 kanalen

RF-bewegingsmelder

RF-aanwezigheidsmelder

IR-handzender

Data-/telecommunicatie

Luidspreker stopcontact

Stereo-luidspreker 
wandcontactdoos

TV-antennestopcontact

Telefoonstopcontact

Informaticastopcontact

Telefoon-informatica 
combistopcontact

HDMI-stopcontact

VGA-stopcontact

S-video stopcontact

Cinch-stopcontact

S-video en Cinch-stopcontact

USB- en jack-stopcontact

Beveiligingstechniek

Seutelschakelaar
Bewegingsmelder algemeen

Sirene

Alarmsirene met zwaailicht

Rookmelders

Magneetcontact

RF-magneetcontact

Alarmcentrale

KNX-alarmcentrale

Deurslotcontact 

Vergrendelement

Glasbreukmelder

Alarm verdeelklem

Overspanningsbeveiliging 
module

Aardlekschakelaar

Inschakelstroombegrenzer

HVAC-componenten

Elektrothermische thermo-
aandrijving

Kamerthermostaat met 
normaal geopend contact en 
tijdschakelklok

Thermostaat met normaal 
geopend contact, sensor en 
tijdschakelklok

Kamerthermostaat met normaal 
gesloten contact, schakelaar 
aan/uit en LED

Thermostaat met normaal 
geopend contact, sensor,  
schakelaar aan/uit en LED

Kamerthermostaat met  
wisselcontact

Temperatuurvoeler

Amusementselektronica 
intercom

FM
FM-radio

Versterker

Dockingstation 

Luidspreker

Antenne

Ziekenhuisinstallaite

Wandcontactdoos met  
potentiaalvereffening

Sensoren/ingangen

Helderheidssensor

Windsensor

Regensensor

Dubbele binaire RF-ingang,  
bidirectioneel

Dubbele binaire RF-ingang/
interface voor dubbele 
drukknop/dubbele 
inbouwzender 

Viervoudige binaire RF-ingang

 
Overzicht schakeltekens

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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 9.138

Het schakelmateriaal cubyko onderscheidt zich door 
zijn geraffineerd design dat zich aan alle omgevingen 
aanpast en aan alle seizoenen weerstaat.

Waterdicht
schakelmateriaal IP55 
cubyko
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De voordelen voor u :

 - Een geraffineerd design dat zich aan alle omgevingen 
aanpast en dat aan alle seizoenen weerstaat.

 - cubyko is altijd goed zichtbaar in het donker dankzij 
het kader met leds (ondergrondse kelders, onverlichte 
kelders, enz…).

 - Bestaat in het donkergrijs of in het wit, voor een  
perfecte integratie in om het even welke omgeving.

 - Twee versies : opbouw of inbouw.

 - Een zeer uitgebreid gamma dankzij de combineerbare 
mechanismen.

Technische karakteristieken :

 - Kleuren : donkergrijs of wit.

 - Eenvoudige ontgrendeling van het mechanisme 
d.m.v. twee hendeltjes.

 - quickconnect-verbindingen voor een snelle en zekere 
installatie.

 - De opbouwdozen zijn verkrijgbaar met wartels of met 
soepele ingangen (membranen).

cubyko 
Waterdicht 
schakelmateriaal IP55

Door zijn goed doordacht concept en ergonomie, zullen 
de schakelaar en stopcontacten van het gamma cubyko 
u zeker bekoren : een flexibeler beheer van uw voorraad, 
vanzelfsprekend eenvoudig in gebruik, een alles doorstaande 
hermetische dichtheid en een opmerkelijke zichtbaarheid 
dankzij het kader met leds.
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03 0401
3 patenten
-  Bevestigingssysteem met 

2 kwartschroeven.
-  Een afdichtingsmembraan 

op de volledige achterkant 
van de doos.

-  Waterdichte houder voor 
de schakeltoets.

02
Een snelle en intuïtieve 
montage
Het bevestigingssysteem 
met 2 kwartschroeven is 
zeer efficiënt en biedt  
tijdswinst op uw werven.

Perfecte (water)dichtheid 
IP55
Niet minder dan 5 afdich-
tingselementen garanderen 
een optimale bescherming, 
zelfs in extreme omstandig-
heden.

Uitbreidbare dozen
Dankzij de connector, 
worden zowel de verticale 
verbinding als de water-
dichtheid gegarandeerd.

07 0805
Een opmerkelijke
zichtbaarheid
Dankzij zijn kader met 
blauwe of witte leds, com-
bineert cubyko de functies 
"controle" en/of  
"signalisatie".

06
Flexibiliteit
De combineerbare  
producten (in de opbouw- 
of inbouwversie) bieden 
een grote flexibiliteit in
het beheer van uw stock.

Een eenvoudige  
bedrading  
Dankzij de mechanismen, 
uitgerust met steekklemmen  
quickconnect  en de ruime 
aansluitruimten achter het 
mechanisme.

Complete opbouwdozen
Geleverd met wartels  
of membranen.

Expert tips
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cubyko
Standaard bedieningen

Aansluitcapaciteit : quickconnect
- minimum : 2 x 1 mm² stijve draad
- maximum : 2 x 2,5 mm² stijve draad

Beschermingsindex : IP55, IK07
 

 Normen :
 conform de normen

 NBN EN 60669-1

Kleuren :
grijs en wit

X Technische karakteristieken, zie vanaf pagina 9.158

Omschrijving Karakteristieken Ref. grijs Ref. wit

Schakelaars
10 AX - 250 V~ quickconnect

- wisselschakelaar WNA001 WNA001B

- wisselschakelaar verlicht geleverd met lamp 250 V 0,4 mA blauw WNA002 WNA002B

- wisselschakelaar met verklikker geleverd met lamp 250 V 0,75 mA rood WNA003 WNA003B

- schakelaar met etikethouder geleverd met lamp 250 V 0,4 mA blauw WNA006 WNA006B

- tweepolig met aanduiding 0/1 WNA008 WNA008B

- kruisschakelaar WNA010 -

Drukknoppen
10 A - 250 V~ quickconnect

- drukknop NO WNA020 WNA020B

- wisseldrukknop NO + NG verlicht geleverd met lamp 250 V - 0,4 mA blauw WNA021 WNA021B

- wisseldrukknop NO + NG WNA022 WNA022B

- drukknop NO met verklikker of verlicht geleverd met lamp 250 V - 0,75 mA rood WNA023 WNA023B

- drukknop NO met etikethouder geleverd met lamp 12 - 24 V 0,4 mA blauw WNA025 WNA025B

Dubbele schakelaar
10 AX - 250 V~ quickconnect

- dubbele wisselschakelaar WNA040 WNA040B

- dubbele wisselschakelaar verlicht geleverd met lamp 250 V 0,4 mA blauw WNA041 WNA041B

Dubbele drukknop
10 AX - 250 V~ quickconnect

- dubbele wisseldrukknop NO + NG omvormbaar in drukknop + wisslschakelaar WNA044 WNA044B

- dubbele drukknop verlicht NO + NG omvormbaar in drukknop + wisselschakelaar
geleverd met lamp 250 V 0,4mA blauw

WNA045 WNA045B

WNA002

WNA008

WNA006B

WNA040B
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

cubyko
Comfortbedieningen - stopcontacten

Aansluitcapaciteit : quickconnect
- minimum : 2 x 1 mm² stijve draad
- maximum : 2 x 2,5 mm² stijve draad

Beschermingsindex : IP55, IK07
 

 Normen :
 conform aan de normen EN 60 529 voor comfortbedieningen,

 voor stopcontacten aan NBN C 61-112-1

Kleuren :
grijs en wit

Omschrijving Karakteristieken Ref. grijs Ref. wit

Noodonderbrekingen
10 A - 250 V~

NO + NG

- met sleutelontgrendeling WNA032 -

- met kwartslagontgrendeling WNA033 -

Adapter

voor knoppen en lampjes Ø 22,5 mm WNA038 -

Sleutelschakelaar
10 A - 250 V~

- 2 posities, sleutel verwijderbaar in twee posities WNA035 -

- 3 posities, sleutel verwijderbaar in alle posities WNA036 -

- 3 posities, sleutel verwijderbaar enkel op 0-stand WNA037 WNA037B

Rolluikbedieningen
10 AX - 250 V~ quickconnect

-  dubbele wisselschakelaar voor 
een directe bediening van  
de rolluikmotoren

met vaste positie WNA300 WNA300B

-  dubbele drukknop voor een 
individuele of gegroepeerde 
bediening via automaatkasten

met tijdelijke positie WNA301 WNA301B

Stopcontacten
16 A - 250 V~ quickconnect

- 2 P + A WNA100 WNA100B

- 2 P + A met etikethouder WNA104 WNA104B

- 2 P + A polariseerbaar WNA105 WNA105B

WNA032

WNA100

WNA300

WNA036

WNA104

WNA038
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cubyko
Comfortbedieningen - toebehoren

Omschrijving Karakteristieken Ref. grijs Ref. wit

Adapters

Maakt de montage van de producten
gallery van het formaat
45 x 45 mm mogelijk om een
waterdicht product IP55 te
bekomen (opbouw of inbouw)

- voor apparatuur van het fomaat 45 mm WNA450 -

voor gallery tebis (membraan) WNA455 WNA455B

Oriëntatie-/ signalisatieverlichting LED
10 AX - 250 V~

De mechanismen zijn voorzien
van een regelbare schroef voor
het instellen van de lichtintensiteit.
Zij kunnen uitgerust worden met :
- blanco etiket
-  een gedrukt etiket, om een signalisatie 

te realiseren

- groen/rood licht WNA601 -

- blauw licht WNA602 -

- wit licht WNA603 -

- blanco etiket WXA601 -

- etiket trap WXA602 -

- etiket lift WXA603 -

- etiket WC (man - vrouw - mindervalide) WXA604 -

- etiket zaal (vrij - bezet) WXA605 -

- etiket hotel WXA606 -

Kabeluitgang - voor kabel Ø 5 tot 12 mm WNA155 WNA155B

Afsluitplaat WNA157 WNA157B

WNA450

WNA602 + WXA603

WNA601 + WXA609

WNA455
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

cubyko
Toebehoren

Verlichtingsring :
deze vervangt de ring op de opbouwproducten (niet combineerbaar  
met de inbouwproducten).

Clipsbare lampen :
de bedieningsmechanismen met lamp kunnen signalisatie of verklikker krijgen 
in functie van de gekozen clipsbare lamp.

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Verlichtingsringen
zwakke lichtintensiteit

enkel voor opbouwproducten

- wit 230 V 0,3 mA WNA695

- wit 12/24 V 0,3 mA (12 V) - 0,6 mA (24 V) WNA696

- dubbele ring wit verticaal 230 V 0,3 mA + 0,3 mA WNA699

sterke lichtintensiteit

- blauw 230 V 5 mA WNA697

- blauw 12/24 V 2,5 mA (12 V) - 5 mA (24 V) WNA698

Clipsbare lampen
voor signalisatiefunctie

zwakke lichtintensiteit

- blauw voor signalisatie 250 V verbruik 0,4 mA max., min. levensduur 50000 h WUZ690

- blauw voor signalisatie 12/24 V verbruik 10 mA max., min. levensduur 50000 h WUZ692

- rood voor signalisatie 250 V verbruik 0,4 mA max., min. levensduur 50000 h WUZ695

- rood voor signalisatie 12/24 V verbruik 0,4 mA max., min. levensduur 50000 h WUZ697

- wit voor signalisatie 250 V verbruik 0,4 mA max., min. levensduur 50000 h WUZ698

Clipsbare lampen 
voor verklikkerfunctie

sterke lichtintensiteit

- rood voor verklikker 250 V verbruik 0,75 mA max., min. levensduur 50000 h WUZ691

- blauw voor verklikker 250 V verbruik 0,75 mA max., min. levensduur 50000 h WUZ696

- wit voor verklikker 250 V verbruik 0,75 mA max., min. levensduur 50000 h WUZ699

Te bedraden lampen

- blauw 250 V verbruik 0,4 mA max., min. levensduur 50000 h WUZ686

- rood 250 V verbruik 0,4 mA max., min. levensduur 50000 h WUZ681

- blauw 12/24 V verbruik 0,4 mA max., min. levensduur 50000 h WUZ682

- rood 12/24 V verbruik 0,4 mA max., min. levensduur 50000 h WUZ687

WNA695

WUZ692

WNA699

WUZ691

WUZ687WUZ686
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cubyko
Opbouwdozen

Opbouwdozen :
Verkrijgbaar in grijs en wit, ontvangen ze de samenstelbare mechanismen om 
enkele, dubbele of drievoudige posten te realiseren.
De opbouwdozen zijn voorzien van wartels of soepele ingangen (membranen). 

De meegeleverde afdichtdopjes, voor de bevestigingsschroeven, behouden 
de dubbele isolatie (Klasse II).

X Afmetingen, zie pagina 9.160

Omschrijving Karakteristieken Ref. grijs Ref. wit

Opbouwdozen met
wartels M20

enkele 1 enkele ingang : 1 x wartel M20 WNA650 WNA650B

1 dubbele ingang : 2 x wartels M20 WNA651 WNA651B

1 enkele ingang : 1 x wartel M20 /
1 enkele uitgang : 1 x wartel M20

WNA652 WNA652B

1 dubbele ingang : 2 x wartel M20 /
1 enkele uitgang : 1 x wartel M20

WNA653 WNA653B

dubbele verticaal 1 enkele ingang : 1 x wartel M20 WNA654 WNA654B

1 enkele ingang : 1 x wartel M20 /
1 enkele uitgang : 1 x wartel M20

WNA656 WNA656B

1 dubbele ingang : 2 x wartel M20 WNA655 WNA655B

1 dubbele ingang : 2 x wartel M20 /
1 enkele uitgang : 1 x wartel M20

WNA657 WNA657B

dubbele horizontaal 1 enkele ingang : 1 x wartel M20 WNA658 WNA658B

1 dubbele ingang : 2 x wartel M20 WNA659 WNA659B

aftekenmal voor opbouwdozen WNA692 -

Opbouwdozen met membranen 

enkele 1 membraan (boven) : 1 x kabelingang /
1 membraan (onder) : 2 x kabelingang

WNA681 WNA681B

1 membraan (boven) : 1 x kabelingang /
1 membraan (onder) : 1 x kabelingang

WNA684 -

dubbele horizontaal 
(gedecentraliseerde membranen)

1 membraan (boven) : 1 x kabelingang /
1 membraan (onder) : 2 x kabelingang

WNA682 WNA682B

dubbele horizontaal 
(gecentraliseerde membranen)

1 membraan (boven) : 1 x kabelingang /
1 membraan (onder) : 2 x kabelingang

WNA685 WNA685B

drievoudige horizontaal 2 membranen (boven) : 1 x kabelingang /
1 membraan (onder) : 2 x kabelingang

WNA683 WNA683B

dubbele verticaal 1 membraan (boven) : 1 x kabelingang /
1 membraan (onder) : 2 x kabelingang

WNA686 WNA686B

WNA651

WNA657

WNA656

WNA653

WNA684

WNA654

WNA652

WNA650

WNA655

WNA658

WNA681

WNA682

WNA683

WNA685

WNA686

WNA692

WNA659
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

cubyko
Toebehoren opbouwdozen - inbouwkaders

Omschrijving Ref. grijs Ref. wit

Toebehoren voor opbouwdozen

ingang voor 2 kabels WNA690 WNA690B

invoer voor buis en kabel WNA691 WNA691B

enkele ingang met wartel M20 voor kabel diam. 7 tot 14 mm WNA693 -

dubbele ingang met 2 wartels M20 voor kabels diam. 7 tot 14 mm WNA700 -

verbindingsstuk om meerdere dozen verticaal met elkaar te verbinden WNA694 -

Omschrijving Ref. grijs Ref. wit

Inbouwkaders

enkele WNA401 WNA401B

dubbele horizontaal WNA402 WNA402B

dubbele verticaal WNA408 WNA408B

drievoudige horizontaal WNA403 WNA403B

Losse spanklauwen

spanklauwen WK696 -

lange spanklauwen WK697 -

WNA690

WNA691

WNA700

WNA693

WNA694

WNA402

WNA403

WNA401

WK696
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Waterdichte KNX-modules cubyko :
Met deze module kunt u intelligente knoppen combineren in een robuuste  
en waterdichte doos IP55.

Functies :
- opbouw- of inbouwdozen
- van 1 tot 4 drukknoppen

Programmering via easy link of system link.

Een module bestaat uit :
- een opbouwdoos of een inbouwkader
- een KNX-mechanisme
- één of meerdere toetsen

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Opbouwdozen of inbouwkaders zie pagina 9. 156 WNAxxx

WNA681

WNT332

WNT902

WNT954

WNT902B

WNT974B

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.

KNX-mechanismen
buskoppelaar en led's inbegrepen

voeding : bus 30 V DC

1 toets, 1 drukknop WNT331

2 toetsen, 2 drukknoppen WNT332

1 toets, 2 drukknoppen WNT302

2 toetsen, 4 drukknoppen WNT304

Omschrijving Karakteristieken Ref.
grijs

Ref.
wit

Toetsen 1 toets, 1 DK WNT902 WNT902B
1 toets, 1 DK, met LED WNT912 WNT912B
1 toets, 1 DK, met etikethouder WNT922 WNT922B

1 toets, 2 DK WNT902 WNT902B
1 toets, 2 DK, met LED WNT912 WNT912B
1 toets, 2 DK, met etikethouder WNT922 WNT922B
1 toets, 2 DK, met symbolen 0 / 1 WNT932 WNT932B

2 toetsen, 2 DK WNT944 WNT944B
2 toetsen, 2 DK, met LED WNT954 WNT954B
2 toetsen, 2 DK, met rolluiksymbool WNT982 WNT982B

2 toetsen, 4 DK WNT944 WNT944B
2 toetsen, 4 DK, met LED WNT954 WNT954B
2 toetsen, 4 DK, met symbolen 0 / 1 WNT964 WNT964B
2 toetsen, 4 DK, met rolluiksymbool WNT974 WNT974B

tebis buscomponenten
Waterdichte KNX-modules cubyko

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Aansluiting van lampen

ÉCHELLE 60%

2 N

1 L

ÉCHELLE 60%

2 N

1 L

WNA002, WNA002B, WNA006, WNA006B, WNA021,  
WNA021B, WNA023, WNA023B, WNA025, WNA025B

WNA003, WNA003B

échelle 60%

N 2

L 1

N 2

L 1 W
N

A
00

3

W
N

A
00

3

échelle 60%

N 2

L 1

N 2

L 1 W
N

A
00

2

W
N

A
00

2

WNA003, WNA003B 
wisselschakelaar, verklikker met neuter

Aansluitingen

N 2

L 1

1 L

2 W
N

A
00

2

W
N

A
00

1

WNA002, WNA002B, WNA006, WNA006B 
wisselschakelaar, verlicht

WNA001, WNA002 
wisselschakelaar met verklikker, bestaande bekabeling
een enkel bedieningspunt met verklikker

De lamp van 
richting veranderen 
om ze tussen L en 
N te verbinden

2 N

1 L

2 N

1 L

q

1

2

1 L

2

L

WNA695 - WNA696 - WNA697 - WNA698 - WNA699  
(verlichtingsringen)
signalisatiefunctie

1

2

1 L

2

L

verklikkerfunctie

cubyko 
Bedieningen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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N

2

1

W
N

A
02

3

N

N

2

1

W
N

A
02

3

N

N 2

L 1

N 2

L 1

3 2 4

1W
N

A
00

2

W
N

A
00

2

W
N

A
01

0

WNA023 
drukknop verlicht

WNA023 
drukknop verklikker

Technische specificaties

Aansluitingen

lamp reeds verbonden tussen N / N lamp aansluiten tussen 1 / 2

Referenties in het vet : lamp is met het mechanisme meegeleverd

WNA002, WNA010
aansluiting kruisschakelaar (verlichtingsfunctie enkel op WNA002)

q

    Signalisatiefunctie Verklikkerfunctie

lamp 250 V lamp 24 V aansluiting lamp 250 V lamp 24 V aansluiting

Schakelaars

wisselschakelaar
verlicht met neuter

WNA002x
WNA006x

WUZ690 blauw 
WUZ695 rood 
WUZ698 wit

WUZ692 blauw 
WUZ697 rood 

1 / 2 WUZ691 rood 
WUZ696 blauw 
WUZ699 wit

- N / 2

wisselschakelaar
verklikker met neuter

WNA003x WUZ690 blauw 
WUZ695 rood 
WUZ698 wit

WUZ692 blauw 
WUZ697 rood

1 / 2 WUZ691 rood 
WUZ696 blauw 
WUZ699 wit

- N / 2

Drukknoppen

wisseldrukknop
verlicht met neuter

WNA021x WUZ690 blauw 
WUZ695 rood 
WUZ698 wit

WUZ692 blauw 
WUZ697 rood 

1 / 2 - - -

verlichte  
etikethouder

WNA025x WUZ690 blauw 
WUZ695 rood 
WUZ698 wit

WUZ692 blauw 
WUZ697 rood 

1 / 2 - - -

verklikker WNA023x WUZ690 blauw 
WUZ695 rood 
WUZ698 wit

WUZ692 blauw 
WUZ697 rood

1 / 2 WUZ690 blauw 
WUZ695 rood 
WUZ698 wit

WUZ692 blauw 
WUZ697 rood

N / N

cubyko 
Bedieningen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Afmetingen

échelle 1/1

échelle 30%

76 mm

76
 m

m

échelle 1/1

échelle 30%

83
 m

m

83 mm

échelle 1/1

échelle 30%

23 mm

échelle 1/1

échelle 30%

56 mm

échelle 1/1

échelle 30%

147 mm

échelle 1/1

échelle 30%

154 mm

échelle 1/1

échelle 30%

218 mm

échelle 1/1

échelle 30%

225 mm

opbouw

inbouw

Montage op plaat

échelle 1/1

échelle 30%

60 mm

60
 m

m

ø 3 mm  

Ø 68 mm

als inbouw

Opbouwdozen

échelle 1/1

échelle 50%

50
 m

m

38 mm

Plaats voor
montage Wago-klem

Voorgestanste gaten
ter vervanging

Plaats voor montage
Wago-klem

Vooruitsnijding
tegen condensatie

Bevestigingsgaten

Vooruitsnijding
tegen condensatie

De vooruitsnijding dmv een
schroevendraaier breken.
Het gat laat de evacuatie toe 
van het condensatiewater.
De IP wordt verlaagd van
IP55 naar IP44
(zie pagina 9.162).

Voorstelling Bevestiging

échelle 1/1

échelle 50%

50
 m

m

38 mm

cubyko 
Afmetingen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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cubyko
Karakteristieken

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Propaan +

Remolie +

Rum +

Salpeterzuur tot 25 % +

Salpeterzuur tot 50 % -

Schoonmaakmiddel +

Shampoo +

Soda +

Stearinezuur +

Suiker +

Tandpasta +

Teer +

Thee +

Trichloorethyleen -

Turpentine -

Urine +

Vaseline +

Vruchtensap +

Water +

Waterstof +

Whisky +

White spirit +

Wijn +

Wijnsteenzuur +

Zeep +

Zeewater +

Zilverzout +

Zinkzout +

Zout +

Zoutzuur tot 10 % +

Zoutzuur tot 36 % +

Zwavel +

Zwaveligzuurzout +

Zwavelzuur tot 10 % +

Zwavelzuur tot 85 % +

 Technische specificaties

Beschermingsgraad IP55 en IK07

Opslagtemperatuur -10 °C tot +50 °C
Gebruikstemperatuur -10 °C tot +35 °C
Weerstand tegen ultraviolet 500 uur bij 550 W/m²

Weerstand tegen zoutnevel 7 dagen (168 h)

Vuurvastheid 850 °C - conform NF EN 60695-2

Onderhoud Reinigen met een vochitge doek of met zeepwater.
Geen trichloorethyleen gebruiken.
Voor elk ander product, voorafgaand testen.

RAL : grijze versie Dozen, houders en toetsen : RAL 7011 (donkergrijs) Ring : 
RAL 7035 (lichtgrijs)

RAL : witte versie RAL 9010

Materiaal Polypropyleen

Weerstand tegen chemische stoffen 20 °C

+ : Goede weerstand
- : Onstabiel 

Accuzuur +

Aceton +

Afwasmiddel +

Alluminium +

Aluminiumzout +

Ammoniak +

Ammoniumacetaat +

Ammoniumcarbonaat +

Ammoniumchloride +

Ammoniumfosfaat +

Ammoniumnitraat +

Ammoniumsulfaat +

Amylacetaat +

Amylalcohol +

Aniline +

Antivries +

Azijn +

Azijnzuur tot 10 % +

Azijnzuur tot 50 % +

Azijnzuuranhydride +

Barium +

Benzeen -

Benzoëzuur +

Benzylalcohol +

Bier +

Bijenwas +

Boorzuur +

Boorzuur (verzadigde oplossing) +

Boter +

Bromide +

Butaan +

Cacao +

Calciumcarbonaat +

Carbonaatzout +

Chloor -

Chloorwater (vloeibaar, gas) -

Chloridezout +

Chloroform +

Citroenzuur +

Confituur +

Crème +

Eetbare olie +

Ethylacetaat +

Ethylalcohol +

Fenol +

Fluorwaterzuurstof tot 40 % +

Fosfor +

Fosforzuur +

Fructose +

Gelatine +

Gin +

Glucose +

Glycerine +

Glycol +

Groenten +

Honing +

Isopropylalcohol +

Kaas +

Kalium +

Kalkchloride +

Kerosine -

Koffie +

Koperzout +

Kwik +

Magnesiumzout +

Margarine +

Mayonaise +

Meel +

Melk +

Melkzuur +

Methylalcohol (methanol) +

Mierenzuur +

Minerale olie +

Mostard +

Motorolie +

Natrium +

- Natriumchloride (zout) +

- Natriumfosfaat +

- Natriumsulfaat +

- Sodiumacetaat +

- Sodiumcarbonaat +

Natriumacetaat +

Natriumhypochloriet tot 13 % -

Natriumnitraat +

Oliezuur +

Olijfolie +

Oxaalzuur +

Ozon +

Palmolie +

Paraffine +

Parfum +

Petrolium, petroliumether -
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cubyko IP55       IP44
WNA65x, WNA68x

cubyko
Evacuatie van condenswater

Onder voorbehoud van technische wijzigingen



Ontdek de apparatuur gallery met zijn tijdloos 
design, lichtstroken, quickconnect klemmen, 
montage-innovaties en zijn ruime keuze aan 
functies en afdekplaten.

Apparatuur 
gallery
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Apparatuur gallery en zijn referenties                                         10.02

Afdekplaten                                                              10.04

Apparatuur 45 mm                                                   10.06

Stopcontacten 10.08

Schakelaars, drukknoppen 10.10

Afdekplaatjes, kabeluitgangen,  
oriëntatieverlichting

10.11

Datastopcontacten 10.12

TV-, audio-, videostopcontacten, USB-laders 10.14

Detectoren, dimmers, hotelkaartlezer 10.16

Montagekaders, opbouwdozen 10.17

KNX-apparatuur 10.18

10 Pagina
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gallery en
zijn referenties

WXA
Toebehoren
- montagekaders 
- opbouwdozen  
- verklikkers

WXF
Functies
- mechanismen

WXD
Deco
- centraalplaatjes 

WXT
KNX
- mechanismen 

WXE
Deco KNX
- toetsen

WXP
Afdekplaten

pure night titanium

pure night titanium

WXDxxxB TN

5 55

WXExxxB TN

5 55

WXPxxxx WXPxxxx 

55
00 - 10
20 - 30
40 - 50

Kunststof
Fijne materialen
Massieve materialen

02 - enkelvoudig
12 - 2-voudig 
13 - 3-voudig

Grootte van 
de plaat, 
voorbeeld :

Referenties ontworpen om 
gemakkelijk te onthouden.
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Configuratie in- of opbouw

+

of

+

+

+ +

1 mechanisme en 1 centraalplaatje 
te combineren.
WXFxxx + WXDxxx

Stopcontacten "speciaal voor 
kabelkanalen" in 1 referentie 
om te clipsen : WXF4xxx. 
Kleuren : wit, zwart of titanium.

Kabelkanalen, stopcontactblokken, 
vloerdozen en (mini)zuilen

Toebehoren

=

WXA450 (schroeven)
WXA450G (klauwen)
pagina 10.17

WXFxxx WXDxxx WXPxxx

pagina 10.04

WXA01x

pagina's 
10.10 + 17

WXA69x
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Keuzegids horizontaal asafstand 71 mm verticaal asafstand 71 mm verticaal asafstand 57 mm

enkelvoudig = 2 modules 
2-voudig = 2 x 2 modules
3-voudig = 3 x 2 modules
4-voudig = 4 x 2 modules
(1 module = 22,5 mm)

enkelvoudig 2-voudig 3-voudig 4-voudig 2-voudig 3-voudig 2-voudig 3-voudig

Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref Ref.

Montagekaders en lichtstroken Montagekaders en lichtstroken
Met schroeven WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450 4 x WXA450 2 x WXA450 3xWXA450 2 x WXA450 3 x WXA450

Met lange klauwen WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 4 x WXA450G 2 x WXA450G 3xWXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G

Witte ledstrip 12 / 24 V WXA011 - - - WXA011 WXA011 WXA011 WXA011

Witte ledstrip 230 V~ WXA010 WXA012 - - WXA010 WXA010 WXA010 WXA010

Afwerkingen in de massa gekleurd Afwerkingen in de massa gekleurd

pure Wit WXP0002 WXP0012 WXP0013 WXP0014 WXP0042 WXP0043 WXP0022 WXP0023 pure

Gelakte afwerkingen Gelakte afwerkingen

night / zwart  Gesatineerd WXP0202 WXP0212 WXP0213 WXP0214 WXP0242 WXP0243 WXP0222 WXP0223 night / zwart

titanium Gemetalliseerd WXP0102 WXP0112 WXP0113 WXP0114 WXP0142 WXP0143 WXP0122 WXP0123 titanium

taupe Gesatineerd WXP0902 WXP0912 WXP0913 WXP0914 WXP0942 WXP0943 WXP0922 WXP0923 taupe

Afwerkingen fijne materialen Afwerkingen fijne materialen

aluminium Aluminiummateriaal WXP2002 WXP2012 WXP2013 WXP2014 WXP2042 WXP2043 WXP2022 - aluminium

staal Staalmateriaal WXP2102 WXP2112 WXP2113 WXP2114 WXP2142 WXP2143 WXP2122 - staal

brons Bronsmateriaal WXP2202 WXP2212 WXP2213 WXP2214 WXP2242 WXP2243 WXP2222 - brons

pecannoot Bruin houtmateriaal WXP2402 WXP2412 WXP2413 WXP2414 WXP2442 WXP2443 WXP2422 - pecannoot                                                           

latté Beige houtmateriaal WXP2502 WXP2512 WXP2513 WXP2514 WXP2542 WXP2543 WXP2522 - latté

Afwerkingen massieve materialen Afwerkingen massieve materialen

dark rock Leisteen WXP4402 WXP4412 - WXP4414 - - - - dark rock

oak wood Beukenhout WXP4702 WXP4712 - WXP4714 - - - - oak wood

grey wood Essenhout WXP4802 WXP4812 - WXP4814 - - - grey wood

gallery
Keuzegids van de afdekplaten

De natuurlijke materialen waaruit het gamma gallery bestaat, verschillen in textuur, kleur en nerf. 
Deze kenmerken geven een unieke look.

WXP0002

WXP0902

WXP0102

WXP0202

WXP2002

WXP2102

WXP2202

WXP2402

WXP2502

WXP4402

WXP4702

WXP4802
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Keuzegids horizontaal asafstand 71 mm verticaal asafstand 71 mm verticaal asafstand 57 mm

 
enkelvoudig = 2 modules 
2-voudig = 2 x 2 modules
3-voudig = 3 x 2 modules
4-voudig = 4 x 2 modules
(1 module = 22,5 mm)

enkelvoudig 2-voudig 3-voudig 4-voudig 2-voudig 3-voudig 2-voudig 3-voudig

Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref Ref.

Montagekaders en lichtstroken Montagekaders en lichtstroken
Met schroeven WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450 4 x WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450 2 x WXA450 3 x WXA450

Met lange klauwen WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 4 x WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G 2 x WXA450G 3 x WXA450G

Witte ledstrip 12 / 24 V WXA011 - - - WXA011 WXA011 WXA011 WXA011

Witte ledstrip 230 V~ WXA010 WXA012 - - WXA010 WXA010 WXA010 WXA010

Afwerkingen in de massa gekleurd Afwerkingen in de massa gekleurd

pure
                   

Wit WXP0002 WXP0012 WXP0013 WXP0014 WXP0042 WXP0043 WXP0022 WXP0023 pure
                                                                                                   

Gelakte afwerkingen Gelakte afwerkingen

night / zwart   
 

Gesatineerd WXP0202 WXP0212 WXP0213 WXP0214 WXP0242 WXP0243 WXP0222 WXP0223 night / zwart
                                                                                      

titanium
           

Gemetalliseerd WXP0102 WXP0112 WXP0113 WXP0114 WXP0142 WXP0143 WXP0122 WXP0123 titanium
                                                                                             

taupe
              

Gesatineerd WXP0902 WXP0912 WXP0913 WXP0914 WXP0942 WXP0943 WXP0922 WXP0923 taupe
                                                                                                

Afwerkingen fijne materialen Afwerkingen fijne materialen

aluminium
       

Aluminiummateriaal WXP2002 WXP2012 WXP2013 WXP2014 WXP2042 WXP2043 WXP2022 - aluminium
                                                                                         

staal
                

Staalmateriaal WXP2102 WXP2112 WXP2113 WXP2114 WXP2142 WXP2143 WXP2122 - staal
                                                                                                 

brons
              

Bronsmateriaal WXP2202 WXP2212 WXP2213 WXP2214 WXP2242 WXP2243 WXP2222 - brons
                                                                                                 

pecannoot
          

Bruin houtmateriaal WXP2402 WXP2412 WXP2413 WXP2414 WXP2442 WXP2443 WXP2422 - pecannoot                                                           
               

              
  

latté
                

Beige houtmateriaal WXP2502 WXP2512 WXP2513 WXP2514 WXP2542 WXP2543 WXP2522 - latté
                                                                                                   

Afwerkingen massieve materialen Afwerkingen massieve materialen

dark rock
           

Leisteen WXP4402 WXP4404 - WXP4408 - - - - dark rock
                                                                                         

oak wood
           

Beukenhout WXP4702 WXP4704 - WXP4708 - - - - oak wood
                                                                                           

grey wood
          

Essenhout WXP4802 WXP4804 - WXP4808 - - - grey wood
                                                                                          

gallery
Keuzegids van de afdekplaten
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Apparatuur gallery 
van het formaat 45 mm

De apparatuur gallery, van het formaat 45 mm, 
kan als wandapparatuur gebruikt worden, 
maar kan ook gemonteerd worden in kabelkanalen, 
stopcontactblokken, zuilen en vloerdozen.

De voordelen voor u :

 - Een breed gamma van afdekplaten met een onberispelijk 
design.

 - Ruime keuze aan functies.

 - Beperkte voorraad : verschillende functies met één enkele 
referentie (wisselschakelaar en DK, app. 45 en 22,5 mm), 
centraalplaten apart te bestellen in verschillende kleuren.

 - De apparatuur wordt in alle tehalit-systemen geclipst.

 - Optionele inklikbare lichtstrook.

Technische karakteristieken :

 - De quickconnect -klemmen zijn compatibel met 
soepele en stijve draden. 1,5 en 2,5 mm². 

 - Kleuren van de centraalplaatjes : wit, zwart en titanium, 
rood voor de no break-stopcontacten. Oranje en groen 
voor specifieke toepassingen.

 - De stopcontacten "speciaal voor kabelkanalen"  
zijn koppelbaar onder elkaar dankzij een verbindings- 
toebehoren.

 - Montagekaders voor schroeven of klauwen.
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Expert tips

03 040201

0706 0805

+

Afdekplaten
Een compensatiesysteem 
maakt het mogelijk om 
oneffenheden op de muur 
te compenseren. Keuzegids 
zie pagina's 10.04 en 10.05.

Centraalplaatjes
Apart te bestellen en 
beschikbaar in 3 kleuren : 
wit, titanium, zwart.

Mechanismen 22,5 mm  
of 45 mm
Om van 2 modules (45 mm) 
1 module (22,5 mm) te 
maken, hoeft u enkel de 
2 vleugeltjes af te breken. 
Nadien moet u gewoon het 
gewenste centraalplaatje 
kiezen.

Een zeer breed gamma
Het gamma biedt veel 
functies : schakelaars, 
sterkstroom stopcontacten, 
data- en multimedia-
stopcontacten, enz...

Universele verklikker
Wordt bevestigd op het 
mechanisme en kan zowel 
dienen als controle- of 
signaallampje, allemaal met 
dezelfde referentie en door 
het lampje 90° te draaien.

Montagekader voor 
schroeven of klauwen
Afbreekbaar om een 
asafstand van 57 mm te 
verkrijgen.

Koppelbare stopcontacten 
voor kabelkanalen, 
45° gedraaid 
De enkele, dubbele en 
drievoudige stopcontacten 
kunnen vermenigvuldigd 
worden dankzij het 
verbindingstoebehoren.

Wisselschakelaar of 
drukknop
Maak van een wisselscha-
kelaar een drukknop door 
een eenvoudige manipulatie 
met de schroevendraaier en 
vice versa en met dezelfde 
referentie.
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Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref.

Enkelvoudige stopcontacten           
koppelbaar

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, wit 67,5 mm WXF421B

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, rood 67,5 mm WXF421R

Enkelvouidg stopcontact 2 P + A, titanium 67,5 mm WXF421T

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, zwart 67,5 mm WXF421N

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, oranje 67,5 mm WXF421E

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, groen 67,5 mm WXF421V

Dubbele stopcontacten                    
koppelbaar

Dubbel stopcontact 2 P + A, wit 90 mm WXF422B

Dubbel stopcontact 2 P + A, rood 90 mm WXF422R

Dubbel stopcontact 2 P + A, titanium 90 mm  WXF422T

Dubbel stopcontact 2 P + A, zwart 90 mm WXF422N

Dubbel stopcontact 2 P + A ,oranje 90 mm  WXF422E

Dubbel stopcontact 2 P + A, groen 90 mm WXF422V

Drievoudige stopcontacten             
koppelbaar

Drievoudig stopcontact 2 P + A, wit 135 mm WXF423B

Drievoudig stopcontact 2 P + A, rood 135 mm WXF423R

Drievoudig stopcontact 2 P + A, titanium 135 mm WXF423T

Drievoudig stopcontact 2 P + A, zwart 135 mm WXF423N

Drievoudig stopcontact 2 P + A, oranje 135 mm WXF423E

Drievoudig stopcontact 2 P + A, groen 135 mm WXF423V

No break-stopcontacten                  
koppelbaar

Enkel stopcontact 2 P + A 67,5 mm WXF431

Dubbel stopcontact 2 P + A 90 mm WXF432

Drievoudig stopcontact 2 P + A 135 mm WXF433

Kalibreerpen Voor no break-stopcontacten WXA001

Koppelstuk voor koppelbare 
stopcontacten

Koppelstuk tussen de stopcontacten WS120

Schakelaar voor koppelbare 
stopcontacten

Schakelaar 16 AX, wit WXF436B

Schakelaar 16 AX, zwart WXF436N

Schakelaar 16 AX, titanium WXF436T

Trekontlasting Voor koppelbare stopcontacten WS130

Aansluitcapaciteit quickconnect  :
-  minimum : 2 x 1 mm2 stijve draad
-  maximum :  2 x 2,5 mm2 stijve draad
De stopcontacten zijn 45° gedraaid.

De stopcontacten van het type WXF421x, WXF422x, WXF423x, 
WXF431, WXF432, WXF433 zijn conform de norm NBN C 61-112-1.

Kleuren :
Wit (B)
Rood (R)
Titanium (T)
Zwart (N)
Oranje (E)
Groen (V)

WXF421B

WXF422B

WXF422T

WXF423N

WXF423V

WXF421E

WXF436B

WS120

WXF423R

gallery - Apparatuur 45 mm
Koppelbare stopcontacten voor kabelkanalen

WS130

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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gallery - Apparatuur 45 mm
Stopcontacten sterkstroom

Aansluitcapaciteit quickconnect  :
-  minimum : 2 x 1 mm2 stijve draad
-  maximum : 2 x 2,5 mm2 stijve draad 

De stopconcontacten van het type WXF100x zijn conform 
de norm NBN C 61-112-1. 

Kleuren :
Wit (B)
Rood (R)
Titanium (T)
Zwart (N)
Oranje (E)
Groen (V)

Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref. 
mechanisme

Ref. 
centraalplaat

Enkelvoudige stopcontacten 
16 AX - 250 V~, aansluiting achteraan

Stopcontact 2 P + A, wit 45 mm WXF100 WXD100B

Stopcontact 2 P + A, rood 45 mm WXF100 WXD100R

Stopcontact 2 P + A, titanium 45 mm WXF100 WXD100T

Stopcontact 2 P + A, zwart 45 mm WXF100 WXD100N

Stopcontact 2 P + A, oranje 45 mm WXF100 WXD100E

Stopcontact 2 P + A, groen 45 mm WXF100 WXD100V

Enkelvoudige stopcontacten
16 AX - 250 V~, aansluiting onderaan

Stopcontact 2 P + A, wit 45 mm WXF105 WXD105B

Stopcontact 2 P + A, titanium 45 mm WXF105 WXD105T

Stopcontact 2 P + A, zwart 45 mm WXF105 WXD105N

Enkelvoudige stopcontacten 
16 AX - 250 V~ met klapdeksel

Stopcontact 2 P + A  
met klapdeksel, wit

45 mm WXF100 WXD101B

Stopcontact 2 P + A  
met klapdeksel, titanium

45 mm WXF100  WXD101T

Stopcontact 2 P + A  
met klapdeksel, zwart

45 mm WXF100 WXD101N

Enkelvoudige stopcontacten 
16 AX - 250 V~ met verklikker 
(verklikker apart te bestellen)

Stopcontact 2 P + A 
met verklikker, wit

45 mm WXF100 WXD103B

Stopcontact 2 P + A 
met verklikker, titanium

45 mm WXF100 WXD103T

Stopcontact 2 P + A 
met verklikker, zwart

45 mm WXF100 WXD103N

Verklikker voor stopcontact Wit controlelampje 250 V~ WXA699

Enkelvoudige no break-
stopcontacten 16 AX - 250 V~

Stopcontact 2 P + A
no break, rood

45 mm WXF100 WXD104R

Kalibreerpen Voor no break-stopcontacten WXA001

Enkele stopcontacten 16 AX - 250 V~ 
SCHUKO

Stopcontact 2 P + A, wit 45 mm WXF160B centraalplaat incl.

Stopcontact 2 P + A, rood 45 mm WXF160R centraalplaat incl.

Stopcontact 2 P + A, titanium 45 mm WXF160T centraalplaat incl.

Stopcontact 2 P + A, zwart 45 mm WXF160N centraalplaat incl.

Stopcontact 2 P + A, oranje 45 mm WXF160E centraalplaat incl.

Stopcontact 2 P + A, groen 45 mm WXF160V centraalplaat incl.

Dubbele stopcontacten
(voorgekableerd en voorzien van  
montagekader)

2 stopcontacten 2P+A, wit  WXF122  2 x WXD100B

2 stopcontacten 2P+A, titanium  WXF122  2 x WXD100T

2 stopcontacten 2P+A, zwart  WXF122  2 x WXD100N

Drievoudige stopcontacten
(voorgekableerd en voorzien van  
montagekader)

3 stopcontacten 2P+A, wit  WXF123  3 x WXD100B

3 stopcontacten 2P+A, titanium  WXF123  3 x WXD100T

3 stopcontacten 2P+A, zwart  WXF123  3 x WXD100N

WXF100

WXD100B

WXF123

WXF122

WXA699

WXD103B

WXF105

WXD105N

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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gallery - Apparatuur 45 mm
Schakelaars, drukknoppen

Door een eenvoudige manipulatie met een schroevendraaier kan van een 
wisselschakelaar een drukknop gemaakt worden en vice versa.

Dankzij de geïntegreerde neuterklem, wordt de schakelaar / drukknop verlicht 
met de universele verklikkers WNA69x.

Om van een schakelaar / DK van 2 modules (45 mm) 1 module (22,5 mm) te maken, 
moeten de zijdelingse vleugeltjes afgebroken worden. Het is mogelijk om van een 
enkele functie naar een dubbele functie te gaan in een modulebreedte van 45 x 45 mm.

Aansluitcapaciteit :
soepele draad : 1,5 mm²
stijve draad : 2,5 mm²

Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref. 
mechanisme

Ref. 
centraalplaat

Schakelaar/drukknop
10 AX - 250 V~
(lampjes altijd afzonderlijk te bestellen)

Schakelaar/DK enkel, wit 22,5 mm  WXF003 WXD010B

Schakelaar/DK enkel, titanium 22,5 mm  WXF003  WXD010T

Schakelaar/DK enkel, zwart 22,5 mm  WXF003  WXD010N

Schakelaar/DK enkel 
met lampje, wit

22,5 mm  WXF003  WXD011B

Schakelaar/DK enkel 
met lampje, titanium

22,5 mm  WXF003  WXD011T

Schakelaar/DK enkel 
met lampje, zwart

22,5 mm WXF003  WXD011N

Schakelaar/DK enkel, wit 45 mm  WXF003  WXD000B

Schakelaar/DK enkel, titanium 45 mm  WXF003  WXD000T

Schakelaar/DK enkel, zwart 45 mm  WXF003  WXD000N

Schakelaar/DK enkel 
met lampje, wit

45 mm  WXF003  WXD001B

Schakelaar/DK enkel 
met lampje, titanium

45 mm  WXF003  WXD001T

Schakelaar/DK enkel 
met lampje, zwart

45 mm  WXF003  WXD001N

Tweepolige schakelaar 10 A, wit 45 mm  WXF008  WXD004B

Tweepolige schakelaar 10 A, titanium 45 mm  WXF008  WXD004T

Tweepolige schakelaar 10 A, zwart 45 mm  WXF008  WXD004N

Tweepolige schakelaar 
met verklikker 10 A, wit

45 mm  WXF008  WXD013B

Tweepolige schakelaar 
met verklikker 10 A, titanium

45 mm  WXF008  WXD013T

Tweepolige schakelaar 
met verklikker 10 A, zwart

45 mm  WXF008  WXD013N

Kruisschakelaar, wit 45 mm  WXF010 WXD000B

Kruisschakelaar, titanium 45 mm  WXF010 WXD000T

Kruisschakelaar, zwart 45 mm  WXF010 WXD000N

Drukknop met verklikker
10 AX - 250 V~
(lampjes altijd afzonderlijk te bestellen)

Drukknop met verklikker, wit 22,5 mm  WXF023  WXD011B

Drukknop met verklikker, titanium 22,5 mm  WXF023  WXD011T

Drukknop met verklikker, zwart 22,5 mm  WXF023  WXD011N

Drukknop met verklikker, wit 45 mm WXF023  WXD001B

Drukknop met verklikker, titanium 45 mm  WXF023 WXD001T

Drukknop met verklikker, zwart 45 mm  WXF023  WXD001N

Universele lampjes
250 V~

Controle- of signalisatielampje, blauw  WXA690

Controle- of signalisatielampje, rood  WXA691

Controle- of signalisatielampje, wit  WXA692

Controle- of signalisatielampje, groen  WXA693

Universele lampjes 
12 - 24 V 

Controle- of signalisatielampje, rood  WXA696

Controle- of signalisatielampje, wit  WXA695

WXF003

WXD010B

WXF023

WXD001T

WXD000N

WXA690

WXA696
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

gallery - Apparatuur 45 mm
Afdekplaatjes, kabeluitgangen, oriëntatieverlichting

Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref.

Oriëntatie- en signalisatieverlichting LED wit 45 mm  WXF603

LED blauw 45 mm  WXF602

LED rood/groen 45 mm  WXF601

Etiketten voor signalisatie blanco etiket  WXA601

etiket trap  WXA602

etiket lift  WXA603

etiket WC 
(man - vrouw - invalide)

 WXA604

etiket zaal 
(vrij - bezet)

 WXA605

etiket hotel 
(schoonmaak - bezet)

 WXA606

WXA605

WXA603

WXA604

WXF603

WXF155

WXF689N

WXF688B

WXD155B

Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref. 
mechanisme

Ref. 
centraalplaat

Afdekplaatjes Afdekplaatje 1 module, wit 22,5 mm  WXF688B

Afdekplaatje 1 module, titanium 22,5 mm  WXF688T

Afdekplaatje 1 module, zwart 22,5 mm  WXF688N

Afdekplaatje 2 modules, wit 45 mm  WXF689B

Afdekplaatje 2 modules, titanium 45 mm  WXF689T

Afdekplaatje 2 modules, zwart 45 mm  WXF689N

Kabeluitgangen Kabeluitgang, wit 45 mm  WXF155  WXD155B

Kabeluitgang, titanium 45 mm  WXF155  WXD155T

Kabeluitgang, zwart 45 mm  WXF155  WXD155N
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gallery - Apparatuur 45 mm
Datastopcontacten

WXF221

WXD205B

WXD206B

WXF228

WXD206N

Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref. 
mechanisme

Ref. 
centraalplaat

Stopcontacten RJ45 Cat. 5e UTP Cat. 5e UTP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF221  WXD205B

Cat. 5e UTP met etikethouder, wit 45 mm WXF221  WXD206B

Cat. 5e UTP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF221  WXD205T

Cat. 5e UTP met etikethouder, titanium 45 mm WXF221  WXD206T

Cat. 5e UTP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF221  WXD205N

Cat. 5e UTP met etikethouder, zwart 45 mm WXF221  WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 5e FTP Cat. 5e FTP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF222  WXD205B

Cat. 5e FTP met etikethouder, wit 45 mm WXF222  WXD206B

Cat. 5e FTP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF222  WXD205T

Cat. 5e FTP met etikethouder, titanium 45 mm WXF222  WXD206T

Cat. 5e FTP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF222  WXD205N

Cat. 5e FTP met etikethouder, zwart 45 mm WXF222  WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 6 UTP Cat. 6 UTP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF225  WXD205B

Cat. 6 UTP met etikethouder, wit 45 mm WXF225  WXD206B

Cat. 6 UTP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF225  WXD205T

Cat. 6 UTP met etikethouder, titanium 45 mm  WXF225  WXD206T

Cat. 6 UTP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF225  WXD205N

Cat. 6 UTP met etikethouder, zwart 45 mm WXF225  WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 6 FTP Cat. 6 FTP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF224  WXD205B

Cat. 6 FTP met etikethouder, wit 45 mm WXF224  WXD206B

Cat. 6 FTP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF224  WXD205T

Cat. 6 FTP met etikethouder, titanium 45 mm WXF224  WXD206T

Cat. 6 FTP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF224 WXD205N

Cat. 6 FTP met etikethouder, zwart 45 mm WXF224  WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 6 STP Cat. 6 STP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF226  WXD205B

Cat. 6 STP met etikethouder, wit 45 mm WXF226  WXD206B

Cat. 6 STP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF226  WXD205T

Cat. 6 STP met etikethouder, titanium 45 mm WXF226  WXD206T

Cat. 6 STP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF226  WXD205N

Cat. 6 STP met etikethouder, zwart 45 mm WXF226 WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 6a STP Cat. 6a STP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF228  WXD205B

Cat. 6a STP met etikethouder, wit 45 mm WXF228  WXD206B

Cat. 6a STP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF228  WXD205T

Cat. 6a STP met etikethouder, titanium 45 mm WXF228  WXD206T

Cat. 6a STP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF228 WXD205N

Cat. 6a STP met etikethouder, zwart 45 mm WXF228 WXD206N
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

gallery - Apparatuur 45 mm
Datastopcontacten 45° schuin opgesteld

WXF230

WXD230B

Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref. 
mechanisme

Ref. 
centraalplaat

Stopcontacten RJ45 45° 
schuin opgesteld

Cat. 6 UTP, wit 45 mm  WXF230  WXD230B

Cat. 6 UTP, titanium 45 mm  WXF230  WXD230T

Cat. 6 UTP, zwart 45 mm  WXF230  WXD230N

Cat. 6 FTP, wit 45 mm  WXF231  WXD230B

Cat. 6 FTP, titanium 45 mm  WXF231  WXD230T

Cat. 6 FTP, zwart 45 mm  WXF231  WXD230N

Cat. 6 STP, wit 45 mm  WXF232  WXD230B

Cat. 6 STP, titanium 45 mm  WXF232  WXD230T

Cat. 6 STP, zwart 45 mm  WXF232 WXD230N

Cat. 6a STP, wit 45 mm  WXF233  WXD230B

Cat. 6a STP, titanium 45 mm  WXF233  WXD230T

Cat. 6a STP, zwart 45 mm  WXF233  WXD230N
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gallery - Apparatuur 45 mm
TV-, audio- en videostopcontacten

WXF250

WXF253

WXF622

WXD256B

WXF257

Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref. 
mechanisme

Ref. 
centraalplaat

TV-stopcontacten TV direct, wit 45 mm  WXF250  WXD251B

TV direct, titanium 45 mm  WXF250  WXD251T

TV direct, zwart 45 mm WXF250 WXD251N

TV + FM direct, wit 45 mm  WXF253  WXD253B

TV + FM direct, titanium 45 mm  WXF253  WXD253T

TV + FM direct, zwart 45 mm  WXF253  WXD253N

TV + FM + SAT direct 1 ingang, wit 45 mm WXF256  WXD256B

V + FM + SAT direct 1 ingang, titanium 45 mm  WXF256  WXD256T

TV + FM + SAT direct 1 ingang, zwart 45 mm  WXF256  WXD256N

TV + FM + SAT direct 2 ingangen, wit 45 mm  WXF257  WXD256B

TV + FM + SAT direct 2 ingangen, titanium 45 mm  WXF257  WXD256T

TV + FM + SAT direct 2 ingangen, zwart 45 mm  WXF257  WXD256N

Audio- en videostopcontacten 
1 module (22,5 mm)

Jack-aansluiting 3,5 audio, wit 22,5 mm WXF622  WXD201B

Jack-aansluiting 3,5 audio, titanium 22,5 mm  WXF622  WXD201T

Jack-aansluiting 3,5 audio, zwart 22,5 mm  WXF622  WXD201N

HDMI-stopcontact 
met doorverbinding, wit

22,5 mm  WXF633  WXD201B

HDMI-stopcontact 
met doorverbinding, titanium

22,5 mm  WXF633  WXD201T

HDMI-stopcontact 
met doorverbinding, zwart

22,5 mm  WXF633  WXD201N

USB 3.0 stopcontact 
met doorverbinding, wit

22,5 mm  WXF644  WXD201B

USB 3.0 stopcontact 
met doorverbinding, titanium

22,5 mm  WXF644  WXD201T

USB 3.0 stopcontact 
met doorverbinding, zwart

22,5 mm  WXF644 WXD201N

Luidsprekerstopcontact, wit 22,5 mm  WXF625  WXD201B

Luidsprekerstopcontact, titanium 22,5 mm  WXF625  WXD201T

Luidsprekerstopcontact, zwart 22,5 mm  WXF625  WXD201N

WXD201T
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WXF622

WXD202B

WXF641

WXF644

WXF633

WXF631

WXD744B

WXF112

WXF113

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

gallery - Apparatuur 45 mm
Audio-, videostopcontacten en USB-opladers

Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref. 
mechanisme

Ref. 
centraalplaat

Audio- en videostopcontacten
2 modules (45 mm)

Jack-aansluiting 3,5 audio, wit 45 mm  WXF622  WXD202B

Jack-aansluiting 3,5 audio, titanium 45 mm  WXF622  WXD202T

Jack-aansluiting Jack 3,5 audio, zwart 45 mm  WXF622 WXD202N

HDMI-stopcontact 
met doorverbinding, wit

45 mm  WXF633  WXD202B

HDMI-stopcontact 
met doorverbinding, titanium

45 mm  WXF633 WXD202T

HDMI-stopcontact 
met doorverbinding, zwart

45 mm  WXF633  WXD202N

USB 3.0 stopcontact 
met doorverbinding, wit

45 mm  WXF644 WXD202B

USB 3.0 stopcontact 
met doorverbinding, titanium

45 mm  WXF644 WXD202T

USB 3.0 stopcontact 
met doorverbinding, zwart

45 mm  WXF644  WXD202N

Luidsprekerstopcontact, wit 45 mm  WXF625  WXD202B

Luidsprekerstopcontact, titanium 45 mm  WXF625 WXD202T

Luidsprekerstopcontact, zwart 45 mm  WXF625  WXD202N

SUB-D 15 (VGA) + Jack 3,5 audio, wit 45 mm  WXF641  WXD744B

SUB-D 15 (VGA) + Jack 3,5 audio, titanium 45 mm  WXF641  WXD744T

SUB-D 15 (VGA) + Jack 3,5 audio, zwart 45 mm WXF641  WXD744N

RCA audio, wit 45 mm  WXF621  WXD744B

RCA audio, titanium 45 mm  WXF621  WXD744T

RCA audio, zwart 45 mm  WXF621  WXD744N

RCA audio/video, wit 45 mm  WXF631  WXD744B

RCA audio/video, titanium 45 mm  WXF631  WXD744T

RCA audio/video, zwart 45 mm  WXF631  WXD744N

USB-opladers
2 modules (45 mm)

USB-oplader, type A, wit
2 stopcontacten 5 V DC, 3 A

45 mm  WXF112  WXD112B

USB-oplader, type A, titanium
2 stopcontacten 5 V DC, 3 A

45 mm  WXF112  WXD112T

USB-oplader, type A, zwart
2 stopcontacten 5 V DC, 3 A

45 mm  WXF112  WXD112N

USB-oplader, type A+C, wit
2 stopcontacten 5 V DC, 3 A

45 mm  WXF113  WXD112B

USB-oplader, type A+C, titanium
2 stopcontacten 5 V DC, 3 A

45 mm  WXF113  WXD112T

USB-oplader, type A+C, zwart
2 stopcontacten 5 V DC, 3 A

45 mm  WXF113  WXD112N
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gallery - Apparatuur 45 mm
Detectoren, dimmers, hotelkaartlezer

Aanwezigheidsmelders met neuter (3-draads) voor lampen :
- led : 230 V, 400 W
- gloei- en halogeenlampen 230 V~, 1500 W
- LS-halogeenlampen gevoed via elektronische of ferromagnetische transfo, 
  1500 VA
- TL-lampen, 300 W

Aanwezigheidsmelder zonder neuter (2-draads) voor lampen :
- leds : 230 V, 70 W
- gloei- en halogeenlampen 230 V, 20...300 W
- LS halogeenlampen via transfo, 300 VA

Aanwezigheidsmelder WXF054 :
gebruikt als secundair element voor automatische lichtschakeling via 3-draads 
bewegingsmelder WXF051.

Dimmers 10 AX - 250 V~ LED :
- gloei- en halogeenlampen 230 V~ : 20 W - 300 W
- led : 50 W
- ferromagnetische transfo : 250 VA
- elektronische transfo : 250 VA

Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref. 
mechanisme

Ref. 
centraalplaat

Aanwezigheidsmelders Detector, 3-draads, wit 45 mm  WXF051  WXD050B

Detector, 3-draads, titanium 45 mm WXF051  WXD050T

Detector, 3-draads, zwart 45 mm  WXF051  WXD050N

Detector, 2-draads, wit 45 mm  WXF052 WXD050B

Detector, 2-draads, titanium 45 mm  WXF052 WXD050T

Detector, 2-draads, zwart 45 mm  WXF052 WXD050N

Detector, trappenhal, wit 45 mm  WXF054 WXD050B

Detector, trappenhal, titanium 45 mm  WXF054 WXD050T

Detector, trappenhal, zwart 45 mm  WXF054 WXD050N

WXF051

WXD050B

WXF063

WXD063B

WXF055

WXD055B

Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref. 
mechanisme

Ref. 
centraalplaat

Hotelkaartlezer
10 A AC1
leds / CFL : 200 W
halogeen 230 V~ : 1200 W

wit 45 mm  WXF055  WXD055B

titanium 45 mm  WXF055  WXD055T

zwart 45 mm  WXF055  WXD055N

Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref. 
mechanisme

Ref. 
centraalplaat

Dimmers Draaidimmer, wit 45 mm  WXF062  WXD062B

Draaidimmer, titanium 45 mm  WXF062  WXD062T

Draaidimmer, zwart 45 mm  WXF062  WXD062N

Drukknopdimmer, wit 45 mm  WXF063  WXD063B

Drukknopdimmer, titanium 45 mm  WXF063  WXD063T

Drukknopdimmer, zwart 45 mm  WXF063  WXD063N
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

gallery - Apparatuur 45 mm
Montagekaders, opbouwdozen, afdekplaten

Een opbouwinstallatie bestaat uit een doos, een montagekader en een afdekplaat. 

De lichtstroken kunnen op elk moment direct bevestigd worden op de onderkant 
van het montagekader WXA450/WXA450G. Ze kunnen gebruikt worden als 

controle of signalisatie en zijn beschikbaar voor enkele en dubbele horizontale 
platen en voor verticale platen.

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Klassiek montagekader voor schroeven Montagekader 2 mod. 22,5 mm WXA450

Klassiek montagekader met lange 
klauwen

Montagekader 2 mod. 22,5 mm WXA450G

Opbouwdozen Enkele doos, wit (2 mod. 22,5 mm)  WXA681B

Enkele doos, titanium (2 mod. 22,5 mm)  WXA681T

Enkele doos, zwart (5 mod. 22,5 mm)  WXA681N

Dubbele doos, wit (5 mod. 22,5 mm)  WXA682B

Dubbele doos, titanium (5 mod. 22,5 mm)  WXA682T

Dubbele doos, zwart (5 mod. 22,5 mm)  WXA682N

Drievoudige doos, wit (8 mod. 22,5 mm)  WXA683B

Drievoudige doos, titanium (8 mod. 22,5 mm)  WXA683T

Drievoudige doos, zwart (8 mod. 22,5 mm)  WXA683N

Montagekaders 
voor opbouwdozen

Montagekader 2 mod. 22,5 mm  WXA450

Montagekader 5 mod. 22,5 mm WXA455

Montagekader 8 mod. 22,5 mm  WXA458

Afdekplaten 
voor opbouwdozen

Afdekplaat, wit, 2 mod. 22,5 mm  WXP0002

Afdekplaat, titanium, 2 mod. 22,5 mm  WXP0102

Afdekplaat, zwart, 2 mod. 22,5 mm  WXP0202

Afdekplaat, wit, 5 mod. 22,5 mm  WXP0005

Afdekplaat, titanium, 5 mod. 22,5 mm  WXP0105

Afdekplaat, zwart, 5 mod. 22,5 mm  WXP0205

Afdekplaat, wit, 8 mod. 22,5 mm  WXP0008

Afdekplaat, titanium, 8 mod. 22,5 mm  WXP0108

Afdekplaat, zwart, 8 mod. 22,5 mm  WXP0208

Afdekplaten Keuzegids pagina 10.04 WXPxxxx

Lichtstroken 230 V~ - enkel WXA010

12 / 24V AC - enkel WXA011

230 V~ - dubbel WXA012

WXA681B

WXA455

WXA450

WXA683T

WXA682N

WXA458

WXP0002

WXP0205

WXP0108

WXA010
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gallery KNX
De universele oplossing 
voor al uw werven

De voordelen voor u :

 - Programmeerbaar via easy link of system link (ETS).

 - Keuze van de led-kleuren van de drukknoppen.

 - Afbreekbare montagekader om een asafstand van  
57 mm te verkrijgen.

 - Ledstrip in optie.

 - Compatibel met ander gallery functies.

 - Ruime keuze aan afdekplaten.

Technische karakteristieken :

 - 2, 4 of 6 toetsen met of zonder led.

 - Geïntegreerde temperatuursensor.

 - Geïntegreerde buzzer die de lokalisering van het 
product vereenvoudigt tijdens de programmering.

gallery KNX is de intelligentie op maat voor 
uw hoogwaardige residentiële en tertiaire projecten. 
Een scenario op maat, ongeacht de behoeften van 
uw klanten, voor duurzame en energiezuinige gebouwen. 
Deze nieuwe drukknoppen zijn KNX-compatibel en zijn 
dus programmeerbaar via easy link en via system link (ETS).
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Expert tips

Montagekader voor 
schroeven
Samengesteld uit metaal  
en kunststof en vormt een 
goede balans tussen stijf-
heid en flexibiliteit. De mon-
tagekaders zijn afbreekbaar 
om een asafstand van 
57 mm te verkrijgen.

Toetsen
Beschikbaar in 3 kleuren :
wit, titanium en zwart.

Afdekplaten
Ruime keuze voor een 
perfecte weergave. 
Een compensatiesysteem  
van de plaat maakt het 
mogelijk om oneffenheden 
op de muur te compenseren.

Lichtstrook in optie
Fijne lichtstrook die  
rechtstreeks bevestigd
wordt op de montagekader  
om uw projecten subtiel  
in de kijker te zetten.

Gallery KNX
Compatibel : easy link en 
system link (ETS).
Quicklink RF drukknop op 
batterij ook verkrijgbaar.

quickconnect-klemmen
De klemmen zijn compatibel 
met soepele en stijve 
draden 1,5² en 2,5².  
Een kleine « click » zorgt 
ervoor dat de kabel goed  
is aangesloten.

Expert tips

Mechanisme 45 x 45 mm
Verkrijgbaar in 2, 4 of 6  
toetsen met of zonder RGB-
led, met temperatuursensor 
en geïntegreerde buzzer  
voor de localisatie.

Aanvullende wand-
apparatuur 
(230 V~ -, data-, USB-, 
TV-stopcontacten, ...).
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gallery - KNX componenten
Drukknoppen en aanwezigheidsmelders

Deze mechanismen bestaan uit drukknoppen waarop de toetsen worden  
vastgeklikt. 
Ze integreren :
- een adresseringstoets
- bevestigingsclipsen
- een temperatuursensor
- een buzzer voor de localisatie tijdens de programmering

Elk product bestaat uit :
- een montagekader om te schroeven of met klauwen
- een mechanisme
- één of meerdere toetsen (centraalplaten)
- een afdekplaat (zie pagina 6).

Elke toets uitgerust met een licht bevat een RGB-LED waarmee tussen  
6 verschillende kleuren kan gekozen worden. 

Programmering via easy link (TXA101) of system link (ETS).

Keuze tussen 3 toetskleuren :
B : wit (pure)
T : titanium
N : zwart

Functies van de drukknoppen :
- afstandsschakelaar
- on / off
- tijdschakelaar
- dimmen
- aansturen van rolluiken / jaloezieën
- aansturing van scenario’s
- doorsturen van temperatuurwaarden
- geforceerde bediening

De communicerende aanwezigheidsmelder stuurt bevelen uit. Het zorgt voor de
automatische aansturing van de verlichting bij detectie van een doorgang als het
omgevingslicht onder de ingestelde drempel ligt.

WXE302B

WXT304

WXD050B

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.
mechanisme

Ref.
toetsen
B/T/N

Mechanismen & toetsen
2 drukknoppen

voeding : bus 30 V DC  WXT302  WXE302x

2 drukknoppen
met LED-licht

 WXT312  WXE312x

Mechanismen & toetsen
4 drukknoppen

voeding : bus 30 V DC  WXT304  WXE304x

4 drukknoppen 
met LED-licht

 WXT314  WXE314x

Mechanismen & toetsen
6 drukknoppen

voeding : bus 30 V DC  WXT306  WXE306x

6 drukknoppen 
met LED-licht

 WXT316  WXE316x

Aanwezigheidsmelders
op wand 1,1 m

voeding : bus 30 V DC  WXT501  WXD050x

op wand 2,2 m  WXT505  WXD050x

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Omschrijving Karakteristieken Programmatie Ref.
mechanisme

Ref.
toetsen
B/T/N

RF drukknop
2 ingangen

voeding : batterij 1 x CR2430 3V       WXF092 WXE302x

RF drukknop
4 ingangen

voeding : batterij 1 x CR2430 3V       WXF094 WXE304x

RF drukknop
6 ingangen

voeding : batterij 1 x CR2430 3V       WXF096 WXE306xWXF092

WXE302B
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WXP1002

WHT1400

WXA450

gallery - KNX componenten
Montagekaders en toebehoren

Elk product bestaat uit :
- een montagekader met schroeven of klauwen
- een mechanisme
- een centraalplaat
- een afdekplaat

Keuze uit 3 centraalplaatkleuren :
B : wit (pure)
T : titanium
N : zwart

Lichtstroken :
De lichtstroken kunnen op elk moment direct bevestigd worden op de onderkant 
van het montagekader WXA450/WXA450G. 
Kunnen gebruikt worden als controle of signalisatie en zijn beschikbaar voor enkele 
en dubbele horizontale platen en voor verticale platen.

Andere functies en producten eveneens beschikbaar :
 X zie pagina 10.09

WXA010

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Lichtstroken 230 V~ - enkel  WXA010

12 / 24 V - enkel  WXA011

230 V~ - dubbel WXA012

Afdekplaten  X zie pagina 10.04  WXPxxxx

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Etikethouderplaatjes
voor de DK gallery KNX

wit  WHT1400

titanium  WHT1403

zwart  WHT1405

Vel met identificatie-etiketten  WST900

Omschrijving Ref.

Montagekader voor schroeven  WXA450

Montagekader 
met lange klauwen

 WXA450G

Montagekader 
pour DK Quicklink
WXF092, 094, 096

 WXA450R
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De witty laadstations van Hager zĳn geschikt voor het laden van alle oplaadbare 
elektrische en hybride voertuigen.
Ze zĳn geschikt voor alle situaties : zonder autorisatie of met de RFID functie.
Tĳdens het laden wordt de stekker vergrendeld om diefstal of vandalisme te voorkomen.
De laadstations voldoen aan de internationale norm IEC 61851.
Met de beschermingsgraad IP55 en de hoge slagvastheid IK10, zĳn de laadstations 
uitermate geschikt voor zowel binnen als buiten.
witty biedt u een compleet gamma dat aan alle eisen voldoet in zowel huishoudelĳke 
toepassingen met witty start en witty share als in tertiaire met witty share en witty park.

Laadstations
witty

witty park witty start en witty share
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Eenvoudig opladen met
witty

Een nieuw gamma laadstations dat opvalt vanwege 
zijn ergonomisch design en robuustheid.
Ze voldoen aan alle behoeften : witty start is de oplossing 
voor een laadstation "plug & charge", de communicerende
laadstations witty share bieden een oplossing voor 
facturatie en beheer op afstand. Ze kunnen zowel in 
huishoudelijke als in tertiaire installaties gebruikt worden.

De voordelen voor u :

 - Beveiliging 6 mA DC geïntegreerd in het laadstation; vereist 
   geen differentieelschakelaar 30mA meer van het type B.

 - Vrije toegang of toegang met behulp van een sleutel.

 -  Montage binnen of buiten : de laadstations zijn hermetisch 
en robuust.

 -  Eenvoudig om te installeren en ook in gebruik 
   gebruiksaanwijzing op de voorkant).

 - Afzonderlijke onderdelen als vervangstukken standaard    
   beschikbaar.

 -  Intelligent laadbeheer : dynamische vermogenssturing 
OF prioritair laden via zonnepanelen, door een verbinding 
met de TIC- kaart en de loadmanagementmodule in optie   
(laadstation witty start).

 - Ruim binnenin : integratie mogelijk van een digitale horloge,
   teller,... .

Technische karakteristieken :

 - Regelbaar 3,7kW-7kW monofasig; 11-22kW driefasig.

 - Behuizing in polycarbonaat, UV-bestendig.

 - Tweekleurig : grijs RAL7035 en antraciet RAL7021
   (afwerkingskader).

 - Montage op de muur of op voet.

 - Beschermingsgraad : IP55/IK10.

 - Kabelhouder geïntegreerd in het laadstation of los van elkaar.

 - Communicerend laadstation witty share volgens het 
   protocol OCPP 1.6 json.

 - Kabelkanaal in de rug : flexibele aansluiting via de onder-,
   boven- of achterkant.
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Beveiliging 6 mA DC
geïntegreerd in het laad-
station
Het gebruik van een diff. sch. 
type B is niet meer vereist, 
een type A 30mA volstaat.

Kabelkanaal in de rug van 
het laadstation
Garandeert een flexibele 
aansluiting langs boven, 
onder of via de achterkant.

Een belangrijk gamma 
aan toebehoren
Rechthoekig of rond, de 
voeten en de laadstations 
vormen een esthetisch en 
kwalitatief geheel.

Standaard voorzien van 
een sleutelcontact
Voorkomt een on- 
geautoriseerde toegang 
bĳ het laden (witty start).

05
Een intelligent laadbeheer
- het systeem vermĳdt een
 complete uitval van de   
 elektrische installatie in   
 geval van overbelasting
OF
-  prioritair laden via zonne- 
 panelen (witty start).

Expert tips

03 040201

06 07 08
Kabelhouder
Wordt op de voorkant van 
het laadstation gemonteerd 
of tegen de muur.

Standaard een assorti-
ment losse onderdelen
Dankzĳ de standaard 
beschikbare reserve- 
onderdelen kan ook een 
goede dienst na verkoop
gegarandeerd worden.

witty dekt een maximum 
aan behoeften met een 
minimum aan referenties
Het gamma witty omvat 
zowel laadstations "plug 
& charge" als communi-
cerende, OCPP 1.6 json 
(facturatie, opvolging van 
laadsessies... .)
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witty 
witty stopcontact en laadstations witty start

Stopcontact witty modus 2+*  
Ze zijn geschikt voor het laden van alle oplaadbare elektrische en hybride voertuigen 
in alle veiligheid d.m.v. laadkabels modus 2+ tot 16 A. 

Karakteristieken :
- IP55 - IK07
- verbinding d.m.v. schroeven
- logo EV op het deksel

Gecertificeerd volgens
- NF C61-314
- IEC 60884-1

* bevat een gepatenteerde technologie van Legrand

Laadstations witty start met sleutel van 3,7 tot 22 kW
De witty laadstations zorgen voor het veilig laden van alle laadbare elektrische of 
hybride voertuigen.
Modus 3 is de enige modus die het hoogste niveau van beveiliging en oplaadsnelheid 
garandeert dankzij een permanente dialoog tussen het voertuig en het witty home 
laadstation.

Karakteristieken :
- geïntegreerde beveiliging 6mA DC 
- IP55 - IK10
- behuizing in polycarbonaat, tweekleurig grijs RAL7035 en grijs
  RAL7021 (afwerkingskader)
- vrije toegang of d.m.v. een sleutel
- LED die de laadstatus weergeeft
- geïntegreerde kabelhouder of los van elkaar (in optie)
- muurbevestiging of op voet
- intelligente dynamische vermogenssturing door een verbinding met
  de TIC- kaart (XEVA200 in combinatie met de module XEV304 of XEV305)
- onmiddellijk of uitgesteld laden (D/N) en forcering mogelijk

Opties :
- kabelhouder
- bevestigingsvoeten en inbouwsokkels 
- opties voor energiebeheer

Gecertificeerd volgens
- IEC 61851 (laadstations)
- IEC 62196-2 (stopcontacten T2S)

 Voor meer technische informatie, zie vanaf pagina 11.12

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Stopcontact witty opbouw 3,7 kW - 2P + A / 250 V  XEV080

- 16 A versterkt

Laadstations witty start met sleutel

- voor 1 voertuig
- h. 549 x b. 250 x d. 173 mm

geleverd met :
- bevestigingstoebehoren
- sticker "toegang met sleutel"
- sticker "vrije toegang"

modus 3 stopcontact type T2S :

- F + N, 32 A - van 3,7 tot 7 kW  XEV1K07T2

- 3 F + N, 32 A - van 11 tot 22 kW  XEV1K22T2

XEV080

EGN100

EEN003W

TU404

XEV1K22T2

XEVA200

XEV305

Transmissiekaart klanteninformatie 
(TIC)

Wordt in de laadstations XEV1K...          
gemonteerd

Laat het dynamisch laden toe volgens het 
beschikbaar vermogen van de installatie in 
combinatie met de module XEV304 of XEV305.

- wordt op de controller gemonteerd  XEVA200

Loadmanagementmodule monofasig : XEV304

- vermijdt de uitschakeling van de hoofd-
  automaat; het laadstation vermindert 
  dynamisch zijn laadvermogen in functie 
  van het "totaal vermogen" van de installatie 
  OF
- er kan geopteerd worden voor het 
  prioritair laden via zonnepanelen
- altijd in associatie met de TIC-kaart 
  ref. XEVA200 (enkel witty start)

- 1 stroomtransformator (S.T.) inbegrepen

driefasig : XEV305

- 3 stroomtransformatoren (S.T.) inbegrepen

Schakelklok activatie van het laden volgens interessante tijdsloten EGN100

Lichtsensor mogelijkheid om een schakelklok EGN100 te combineren         
met een lichtsensor

 EEN003W

RF-afstandsbediening lokaal forceren van het laden via een RF-afstandsbediening in 
combinatie met de schakelklok EGN100

TU404
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witty 
Laadstations witty share

Laadstation witty share RFID en communicerend OCPP 
Ze maken van op afstand en volgens het protocol OCPP :
- de supervisie van meerdere laadstations en 
- de facturatie voor de laadservice mogelijk. 

Karakteristieken :
- geïntegreerde beveiliging 6mA DC 
- IP55 - IK10
- behuizing in polycarbonaat, tweekleurig grijs RAL7035 en grijs
  RAL7021 (afwerkingskader) 
- vrije toegang of d.m.v. een RFID-kaart
- LED die de laadstatus weergeeft
- geïntegreerde kabelhouder of los van elkaar (in optie)
- muurbevestiging of op voet
- onmiddellijk of uitgesteld laden (D/N) en forcering mogelijk
- de RFID-reader kan uitgeschakeld worden
- communicatie via ethernet of WiFi
- de continuïteit van het laden blijft mogelijk zelfs bij het wegvallen

  van de communicatie
- ze zijn compatibel met het LLM-systeem (Local Load Management)

Opties :
- kabelhouder
- bevestigingsvoeten en inbouwsokkels
- kits met voorgekableerde MID-tellers
- LLM-systeem (Local Load Management)
 
Gecertificeerd volgens
- IEC 61851 (laadstations)
- IEC 62196-2 (stopcontacten T2S)

 Voor meer technische informatie, zie vanaf pagina 11.12

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Laadstations witty share
RFID en communicerend OCPP
- voor 1 voertuig
- h. 549 x b. 250 x d. 173 mm
- compatibel OCPP 1.6 json
- ISO 15-118 ready
- IP via ethernet of WiFi

geleverd met :
- bevestigingstoebehoren
- sticker "toegang d.m.v. een RFID-kaart"
- sticker "toegang d.m.v. een QR code"
- sticker "toegang d.m.v. een smartphone"
- sticker "vrije toegang"

modus 3 stopcontact type T2S :

- 3 F + N, 32 A - van 11 tot 22 kW
- 1 F + N, 32 A - van 3,7 tot 7 kW

 XEV1R22T2

XEV1R22T2

Kit met teller MID monofasig :  XEVA431

De plaatsing van een MID teller in de 
communicerende laadstations is nodig 
om de facturatie mogelijk te maken via 
het protocol OCPP en verbonden met 
een service operator. 

De kit omvat een MID teller en de 
connectoren voor de verbinding met 
de elektronische kaart van het laadstation 
witty. 

driefasig :  XEVA433

LLM (local load Manager) Basic - modulair, breedte 4 mod.
- wordt in het verdeelbord geïnstalleerd
- protocol OCPP 1.6 json (zonder operator)
- kan in totaal 10 stopcontacten T2S beheren
- configuratie via web server : tablet, PC en smartphone
- supervisie via web server : tablet en PC

 XEM510

functioneert met de communicerende 
laadstations witty share  XEV1R...  
(OCPP 1.6 json)
- Dynamisch en Statisch vermogensbeheer
- badgebeheer
- beheer van de parameters van de   
  laadstations
- monitoring van het verbruik
- opvolging van het gebruik per sessies 
  (badges)
- beheer van laadprioriteit

RFID-kaarten voor witty RFID-kaarten voor gebruikers, set van 20 stuks  XEVA400

RFID-kaarten voor administrator, set van 3 stuks  XEVA410

- voor laadstations (witty share) XEV1R...
  en XEV6xxx (witty park)

De RFID-kaart administrator laat toe
om een laadsessie, door een gebruiker
opgestart, te beëindigen indien nodig.

XEVA433

XEM510

XEVA400

ID : e408ea58
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witty 
Toebehoren voor witty start en witty share

XEVA130

XEVA150

XEVA160

XEVA116

XEVA140

XEVA110

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Ronde bevestigingsvoeten

- voor laadstations XEV1K... en XEV1R...
- verzinkt metaal
- Ø van de buis : 60 mm
- h. 1300 mm
- worden direct op de vloer of een
  inbouwsokkel bevestigd

- ronde voet voor 1 laadstation  XEVA130

- ronde voet voor 2 laadstations, rug aan rug gemonteerd  XEVA135

Inbouwsokkel 
(voor beton)

- voor bevestigingsvoeten XEVA130 en XEVA135  XEVA150

Boorsjabloon - voor bevestigingsvoeten XEVA130 en XEVA135  XEVA160

Inbouwsokkel 
(voor beton)

- voor voeten XEVA110 en XEVA115  XEVA140

Aardingskit
Maakt het mogelijk om de voeten te aarden

- voor de voeten XEVA110 en XEVA115  XEVA116

Rechthoekige bevestigingsvoeten

- Voor laadstations XEV1K... en XEV1R...

worden direct op de vloer gemonteerd 
of op een inbouwsokkel

- roestvrij staal, gelakt

- grijs RAL7011

- h. 1300 x b. 325 x d. 110 mm

- enkele voet voor 1 laadstation  XEVA110

- dubbele voet voor 2 laadstations, rug aan rug gemonteerd  XEVA115
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witty 
Toebehoren voor witty start en witty share

XEV423

XEVA300

start stop

XEVA100

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Kabelhouder

Wordt bevestigd op de voorkant van het 
station of op de muur

- h. 250 x b. 120 x d. 60 mm  XEVA100

Zelfklevers "gebruiksaanwijzing"
(als vervangstuk)

set van 2 zelfklevers : vrije toegang en toegang met sleutel  XEVA300

set van 4 zelfklevers : vrije toegang, met RFID-kaart, QR code 
en smartphone

 XEVA310

Laadkabel met oplaadmodus 3 

lengte : 5 meter,
andere lengtes op aanvraag

connector type 2 en type 2, 32 A, driefasig XEV423
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witty
Afzonderlijke onderdelen voor witty start en witty share

Omschrijving Karakteristieken Ref.

LED-printkaart - voor voorkant van het laadstation witty start XEV1K...  XEVS020

- voor voorkant van het communicerende laadstation witty share 
  XEV1R...

 XEVS030

Hoofdcontroller van het 
laadstation

voor het laadstation witty start XEV1K...  XEVS000

Klapdeksel voor stopcontact voor stopcontact T2S  XEVS100

Stopcontacthouder met slot voor stopcontact :  XEVS110

- T2S (voor laadstation witty start XEV1K...)

zonder slot voor stopcontact :  XEVS116

- T2S (voor communicerend laadstation witty share XEV1R...)

Deksel, voorkant grijs  XEVS120

Afwerkingskader, voorkant antraciet  XEVS130

Behuizing van het laadstation grijs  XEVS140

Afzonderlijke onderdelen als vervangstukken in geval van defect
Enkel compatibel met de laadstations witty.

XEVS100

XEVS000

XEVS110

XEVS120

XEVS130

XEVS140
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witty
Afzonderlijke onderdelen voor witty start en witty share

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Kabeldoorvoer achterkant  XEVS150

Mechanisme voor stopcontact T2S

met vergrendelingssysteem 
(witty start XEV1K...)

- monofasig  XEVS201

- driefasig  XEVS200

met vergrendelingssysteem 
(witty share XEV1R...)

- monofasig  XEVS206

- driefasig  XEVS205

Vergrendelingsmotor voor stopcontact 
T2S

monofasig en driefasig  XEVS215

Aansluitklemmen - monofasig  XEVS400

- driefasig  XEVS410

Slot met sleutel voor witty start XEV1K...  XEVS500

XEVS150

XEVS205

XEVS215

XEVS410

XEVS500
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Laadstations witty park
voor tertiaire toepassingen 

witty park laadstations van 4 tot 22 kW
De witty park laadstations zijn beschikbaar in modus 3 / modus 2 en zorgen voor 
het veilig laden van alle laadbare elektrische of hybride voertuigen. Modus 3 is
de enige modus die het hoogste niveau van beveiliging en oplaadsnelheid 
garandeert dankzij een permanente dialoog tussen het voertuig en het laadstation.

Karakteristieken :
Elk laadstation witty park is standaard voorzien van :
- 1 stopcontact modus 3, type 2 links en rechts
-  1 stopcontact modus 2, type “E” links en rechts. Dit stopcontact kan gebruikt 

worden voor het laden van een elektrische fiets, scooter, enz. … 
- IP54; IK10
- vervaardigd uit RVS, poedergelakt
- instelling van het vermogen via de controller : mono 4-7 kW of driefasig 11-22 kW
- uitgerust met een RFID-kaartlezer en eventueel een TCP/IP (com-kaart) in optie
- de laadstations witty park OCPP garanderen van op afstand :
   - de supervisie van een aantal laadstations,
   - de betaling van de laadservice
- de continuïteit van het laden blijft, ook bij het wegvallen van de communicatie
-  uitvoering met TCP/IP-kaart : voorzien van één energieteller links en rechts, van 

buitenaf leesbaar
- Led-indicatie die oplaadstatus weergeeft
- vergrendeling stopcontact type 2 in laadstatus
-  kunnen in om het even welke omgeving geplaatst worden vanwege zijn mooi 

design en strakke lijnen 
- duidelijke en eenvoudige gebuiksindicatie op de cover

- voldoende ruimte voor het aanbrengen van nuttige informatie over de operator
- RFID-kaarten in optie te bestellen
- voor het gelijktijdig laden van 2 auto’s (eerste heeft vrije keuze)
-  voet kan voorzien worden van een hermetische verdeelkast met de apparatuur 

die nodig is voor de beveiliging van het laadstation

Opties :
- RFID-toegangskaarten
- laadkabels
- standvoet
- GPRS modem (op aanvraag)
- LLM-systeem (Local Load Management)

Conform de normen :
- laadstations : IEC 61851
- stopcontacten T2S : IEC 62196-2

Certificering

Gelieve ons te contacteren bij vragen i.v.m de compatibiliteit met de operatoren 
(CPO's).

 Voor meer technische informatie, zie vanaf pagina 11.12

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Laadstations met
toegangscontole RFID

voor 2 voertuigen
h. 760 x b. 355 x d. 202 mm

Modus 3 stopcontact type 2 + modus 2 stopcontact type E :
(links + rechts)

- F + N, 32 A - van 4 tot 7 kW XEV600

- 3 F + N, 32 A - van 11 tot 22 kW XEV601

Laadstations met
toegangscontrole RFID;
TCP/IP-kaart (communicerend) 
en 2 energietellers 
(OCPP 1.5 soap, vanaf 2023 1.6 json)

voor 2 voertuigen
h. 760 x b. 355 x d. 202 mm

Modus 3 stopcontact type 2 + modus 2 stopcontact type E :
(links + rechts)

- F + N, 32 A - van 4 tot 7 kW XEV600C

- 3 F + N, 32 A - van 11 tot 22 kW
communicerend volgens het protocol OCPP 1.6 json
(vanaf 2023)

XEV601C

XEV601

XEV601C
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witty park
Toebehoren

Omschrijving Karakteristieken Ref.

LLM (local load Manager) Basic

Functioneert met de communicerende 
laadstations witty park XEV6xxC (OCPP 
1.6 json) (vanaf 2023)

autonoom, zonder operator  XEM510

Standvoet en wandbevestiging voor 
laadstation witty park

standvoet witty park XEV6xxx XEV426

betonverankering voor standvoet XEV426 XEV428

wandbevestiging witty park XEV6xxx 
(enkel als de voeding van boven komt)

XEV427

RFID-kaarten voor witty RFID-kaarten voor gebruikers, set 20 stuks  XEVA400

Laadkabel voor 
oplaadmodus 3
lengte : 5 meter, andere lengtes 
op aanvraag

type 2 en type 2-connector, 32 A, driefasig XEV423

Waterdichte verdeelkast IP65 
voor installatie in de voet XEV426

vector verdeelkast 2 x 12 mod. VE212M

vector verdeelkast 3 x 12 mod. VE312M

LLM (Local Load Manager) Basic
- Dynamisch en Statisch vermogensbeheer
- badgebeheer
- beheer van de parameters van de laadstations
- monitoring van het verbruik
- opvolging van het gebruik per sessies (badges)
- beheer van laadprioriteit

Karakteristieken :
- modulair, breedte 4 mod.
- wordt in het verdeelbord geïnstalleerd
- protocol OCPP 1.6 json (zonder operator)
- kan in totaal 10 stopcontacten T2S beheren
- configuratie via web server : tablet, PC en smartphone
- supervisie via web server : tablet en PC

XEV426

XEV427

XEV428

VE312M

XEM510
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Laadstations voor elektrische voertuigen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Aansluiting
De voeding van het laadstation voor elektrische en laadbare hybride 
voertuigen wordt verwezenlijkt via een specifieke kring van het 
hoofdverdeelbord, waarvan de karakteristieken hieronder worder 
weergegeven :

Deze specifieke kring moet beschermd worden tegen elektrische 
schokken d.m.v. een differentieelschakelaar 30 mA :
- van het type A : beveiliging 6mA DC is geïntegreerd in het laadstation  
  (XEV1K... en XEV1R...)
- van het type B : beveiliging 6mA DC is niet geïntegreerd in het   
  laadstation (XEV6xxx).

Nominale stroom 
van het station witty
(in A)

Nominale stroom 
van de automaat 
(in A)

Minimale secties van 
de geleiders in mm2

16 20 2,5
32 40 10

Aansluitvoorbeeld van een laadstation witty start XEV1K... 
met geïntegreerde beveiliging 6mA DC

Aansluitvoorbeeld van een laadstation witty park XEV6xxx   
zonder beveiliging 6mA DC

Gelieve de kortsluitstroom van het laagspanningsbord 
te respecteren.

(ref. CDA240E/CDA440E)

40A 2/4P
300 mA
type A

aut. 2/4P
40A Curve C

(ref. CDB540E/CDB640E)

40A 2/4P
300 mA
type A

40A 2/4P
30 mA
type B

aut. 2/4P
40A
Curve C

40A 2/4P
30mA
type A

40A 2/4P
30mA
type A

40A 2/4P
30mA
type A

Frequentie 13,56 MHz

Protocol ISO 14443A

Technologie van de compatibele 
badge

MIFARE ultralight
MIFARE mini
MIFARE classic ® 1 K
MIFARE classic ® 4 K
NTAG 203
FM11RF08

Compatibiliteit badges/RFID-kaartlezer
De communicerende laadstations witty share XEV1R... en witty park 
XEV6xxx zĳ uitgerust met een RFID-kaartlezer.
De tabel hieronder geeft de kararkteristieken weer van de compatibele 
badges.
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen

witty
Laadstations voor elektrische voertuigen

De verschillende laadmodi

Modus 1 Modus 2 Modus 2+ Modus 3  

Afwezigheid van laadcontrole Besturingseenheid geïntegreerd 
in de kabel

Besturingseenheid geïntegreerd 
in de kabel

Laadcontrole en intelligentie in het 
laadstation

Stopcontact 2 P + A niet van 
toepassing

Stopcontact 2 P + A 
niet van toepassing

Stopcontact 2 P + A 
niet van toepassing

Laadstation

- 1,8 kW / 8 A max. 3,7 kW / 16 A max. 
(gelimiteerd tot 8 A indien de 
kabel niet compatibel is met het 
stopcontact)

3,7 kW / 16 A max. monofasig  
22 kW / 32 A max. driefasig

laadtijd :
- laadtijd : 12 tot 16u laadtijd : 9 tot 10u 3,7 kW

8u
7,4 kW
4u

11 kW
2u

22 kW
1u

- occasioneel traag laden occasioneel traag laden normaal dagelijks versneld laden

Groen/blauw 
knipperend :
opladen met 
beperkt vermogen

Rood knipperend :
buiten gebruik
(snelheid van 
knipperen = type 
fout)

Groen knipperend :
klaar om te laden 
(na identificatie RFID)

Groen looplicht : 
voertuig wordt 
opgeladen

Groen vol 
permanent :
voertuig is 
opgeladen

Belangrijkste kleurcodes voor de status van de laadstations

De permanente dialoog tussen het voertuig en het laadstation witty, laat toe om automatisch het meest aangepaste laadvermogen te definiëren.
Dit geleverde vermogen kan variëren in functie van :
- het ogenblikkelĳke vermogen dat door de installatie wordt verbruikt (vermĳd dus onderbrekingen),
- de maximum stroom geleverd door het laadstation,
- het aantal geïnstalleerde laadstations (appartementen en tertiaire installaties),
- de aanwezigheid van een hernieuwbare energiebron.

Rood permanent :
buiten dienst (defecte 
contactor, gelaste 
contactor, regeling 
(In/A) buiten Z.E. 
Ready)

De laadtĳden zĳn gegeven voor een vermogen van 22 kW voor een autonomie van 150 km.
Modus 3 is de enige modus die het hoogste niveau van beveiliging en oplaadsnelheid garandeert dankzĳ een permanente dialoog tussen het 
voertuig en het witty laadstation.
De modus 4 (niet beschikbaar bĳ Hager) - direct laden in gelĳkstroom via een laadstation met externe omvormer AC/DC.

Groen knipperend :
klaar om te laden

XEV6xxx (witty park)

XEV1K... - XEV1R... (witty)
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witty 
Afmetingen
XEV1K... en XEV1R...

Montage op voet
XEV1K... en XEV1R...

witty park 
Afmetingen
XEV6xxx

Met verhoogde muurbeugel XEV427 Met niet-verhoogde muurbeugel geleverd

Installatiehoogte van de
bevestigingsbeugels,
zodat het T2S-
stopcontact op maximaal 
1300 mm van de afge-
werkte vloer geplaatst 
wordt : 1390 mm

Montage op voet
XEV6xxx

witty 
Laadstations voor elektrische voertuigen
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen

witty
Laadstations voor elektrische voertuigen

*CHP : Contact Heat and Power
**Ingang TIC (Télé-Information Client) : dynamische vermogenssturing

Principeschema van een installatie met communicerende laadstations

ALSB - verdeelkast

@

ID's

of of

Gebruikersinterface van de operator

Webruimte voor operatoren.

Installatie site - Parking Gebouw voor de ondersteuning van het 
vermogen en het communicatienetwerk

Beheerder van het laadpark
Provider van de betalingsservice

Server
Internet box

Modem GPRS

Bedrade IP-verbinding of WiFi
GPRS-verbinding (RJ45)
Stroomnetwerk

Sturing van een niet communicerend laadstation

WNA035

EN146

Sturing 24 V ingang CHP*

Sturing 24 V ingang CHP

+ 

Ingang TIC**

Ingang D/N
Bedienings-
relais LS/ZLS

Contact D/N
(dag/nacht)

1

1

1

1
Operator

Geïntegreerde 
TCP/IP-kaart

Geïntegreerde 
TCP/IP-kaart



Lijsten 
en plinten

De lijsten en plinten tehalit.SL zijn eenvoudig te 
monteren en hebben een onberispelijke afwerking. 
Ze zijn uiterst geschikt voor de renovatie of uibreiding 
van installaties in woningen of in kleine professionele 
lokalen.
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Lijstensysteem tehalit.ateha
Een kwaliteitsvolle en
eenvoudige plaatsing

De tehalit.ateha-lijsten combineren esthetiek,  
kwaliteit en installatiegemak voor uw werven.

De voordelen voor u :

 - Soepele scheidingsschotten met nagelgeleiders  
vergemakkelijken de bevestiging van de profielen.

 - Handige, ingebouwde kabelklemmen waardoor de 
draden bij het plaatsen van de deksels goed vastzitten.

 - Een soepel en makkelijk te bewerken materiaal.

 - De hulpstukken overlappen de deksels met 10 mm en 
garanderen zo een onberispelijke afwerking.

Technische karakteristieken :

 - Materiaal : harde PVC, IP 40 / IK 07.

 - Kleuren : wit RAL 9016 en donkerbruin RAL 8014.

 - Variabele vormstukken (83 tot 140°) die aan alle hoeken 
kunnen worden aangepast.

 - De lijsten zijn compatibel met het plintensysteem  
en de hoeklijsten, dankzij de specifieke vormstukken.
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03 0401
Soepele scheidingsschot-
ten met nagelgeleiders
Vergemakkelijken de beves-
tiging van de profielen.

02
Handige kabelklemmen
Voorgemonteerd, waardoor 
de draden bij het plaatsen 
van de deksels goed  
vastzitten.

Variable vormstukken
(83 tot 140°) die aan alle 
hoeken kunnen worden 
aangepast. Ze bieden een 
overlapping van de deksels 
met 10 mm en garanderen 
zo een onberispelijke 
afwerking.

Een zeer actueel design
Adapters die aangepast zijn 
aan het apparatuurdesign 
ateha van Hager.

05
Een multifunctioneel  
hulpstuk
(T-stuk, hoek 3D, aftakking
deuromloop) dat geschikt is
voor alle configuraties en in
alle omstandigheden terwijl 
het beantwoordt aan de 
normen.

Expert tips

83° - 140°83° - 140°
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Volledige lijst Variabele
buitenhoek

Variabele
binnenhoek

Vlakke hoek

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

tehalit.ateha
Lijsten, breedtes 20 en 30 mm

13

24

13

24

13

32

13

32

ATA122009016
ATA122008014
84 m in 2,10 m

ATA122019016
ATA122018014
84 m in 2,10 m

ATA123009016
ATA123008014
60 m in 2,10 m

ATA123019016
ATA123018014
60 m in 2,10 m

ATA163009016
ATA163008014
50 m in 2,10 m

ATA163019016
ATA163018014
50 m in 2,10 m

ATA630009016
46 m in 2,10 m

ATA122039016
ATA122038014
40 stuks

ATA122049016
ATA122048014
40 stuks

ATA122059016
ATA122058014
40 stuks

ATA122039016
ATA122038014
40 stuks

ATA122049016
ATA122048014
40 stuks

ATA122059016
ATA122058014
40 stuks

ATA123039016
ATA123038014
40 stuks

ATA123049016
ATA123048014
40 stuks

ATA123059016
ATA123058014
40 stuks

ATA123039016
ATA123038014
40 stuks

ATA123049016
ATA123048014
40 stuks

ATA123059016
ATA123058014
40 stuks

ATA163039016
ATA163038014
20 stuks

ATA163049016
ATA163048014
20 stuks

ATA163059016
ATA163058014
20 stuks

ATA163039016
ATA163038014
20 stuks

ATA163049016
ATA163048014
20 stuks

ATA163059016
ATA163058014
20 stuks

Wit
Donkerbruin
Verpakking 

Ref.

ATA707599016
ATA707598014

ATA711599016
ATA711598014

Wit
Donkerbruin
Verpakking 

Wit
Donkerbruin
Verpakking 

Wit
Donkerbruin
Verpakking 

Wit
Donkerbruin
Verpakking 

Wit
Donkerbruin
Verpakking 

Kleur

Wit
Donkerbruin

Wit
Donkerbruin

Verpakking

10 stuks

8 stuks

Wit
Verpakking 

Omschrijving

Aftakdoos
75 x 75 x 32

Aftakdoos
115 x 115 x 52

Levering : sokkel en deksel 
+ 4 kabelklemmen per lengte 
(behalve 13 x 24 mm).

Standaardlengte : 2,10 m; 
andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Materiaal : harde PVC, 
beschermingsindex : IP 40, 
IK 07 / wipdeksel.
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Eindstuk Dekselverbinding T-stuk, aftakking, 
hoek 3D en 
deuromloop

Dubbele adapter 
voor apparatuur 
ateha

Enkele adapter 
voor apparatuur 
ateha

Adapter voor ap-
paratuur 60 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

tehalit.ateha
Lijsten, breedtes 20 en 30 mm

Uitbreektang 
L5562
Verpakking : 1 stuk
om een stuk uit de zijwand 
van een kanaal te breken als doorgang 
voor kabels

Snijtang
L5561
Verpakking : 1 stuk
lengte van het lemmet: 85 mm
om lijsten te snijden
in 45° en 90°

Zakje met 50 kabelklemmen
kleur : blauw
ATA99030
voor  ATA12300, ATA12301 

ATA16300, ATA16301

ATA122069016
ATA122068014
40 stuks

ATA122079016
ATA122078014
40 stuks

ATA122089016
ATA122088014
20 stuks

ATA122069016
ATA122068014
40 stuks

ATA122079016
ATA122078014
40 stuks

ATA122089016
ATA122088014
20 stuks

ATA123069016
ATA123068014
40 stuks

ATA123079016
ATA123078014
40 stuks

ATA123089016
ATA123088014
20 stuks

ATA123069016
ATA123068014
20 stuks

ATA123079016
ATA123078014
20 stuks

ATA123089016
ATA123088014
15 stuks

ATA163069016
ATA163068014
20 stuks

ATA163079016
ATA163078014
20 stuks

ATA163089016
ATA163088014
10 stuks

ATA163069016
ATA163068014
20 stuks

ATA163079016
ATA163078014
20 stuks

Lijmpatroon Mastifix
ATACOLLE
Verpakking : 12 stuks
Inhoud : 0,3 l

ATA163089016
ATA163088014
10 stuks

ATA806099016

5 stuks

ATA806099016

5 stuks

ATA806099016

5 stuks

ATA806099016

5 stuks

ATA806099016

5 stuks

ATA806099016

5 stuks

ATACOLLE

L5562

ATA99030

L5561

Kleuren :

Wit, RAL 9016

Donkerbruin, RAL 8014

 X De opbouwapparatuur ateha, zie pagina 12.08
 X Bedradingscapaciteiten, zie pagina 12.22

ATA123919016

20 stuks

ATA123919016

20 stuks

ATA123919016

20 stuks

ATA123919016

20 stuks

ATA163919016

20 stuks

ATA163919016

20 stuks

ATA123929016

10 stuks

ATA123929016

10 stuks

ATA123929016

10 stuks

ATA123929016

10 stuks

ATA163929016

10 stuks

ATA163929016

10 stuks
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tehalit.ateha
Lijsten, breedtes 50 en 75 mm

Levering :
sokkel en deksel
+ 4 kabelklemmen per lengte.

Standaardlengte : 2 m; 
andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Materiaal : harde PVC, 
beschermingsindex : IP 40, 
IK 07 / wipdeksel.

Volledige lijst Variabele 
buitenhoek

Variabele 
binnenhoek

Vlakke hoek

13

52

13

52

13

52

20

52

20

52

20

52

Wit
Verpakking

Wit
Verpakking

Wit
Verpakking

Wit
Donkerbruin
Verpakking

Wit
Donkerbruin
Verpakking

Wit
Donkerbruin
Verpakking

Wit
Donkerbruin
Verpakking20

74

Ref.

ATA707599016
ATA707598014

ATA711599016
ATA711598014

Kleur

Wit
Donkerbruin

Wit
Donkerbruin

Verpakking

10 stuks

8 stuks

Omschrijving

Aftakdoos
75 x 75 x 32

Aftakdoos
115 x 115 x 52

ATA125009016
48 m in 2 m

ATA125039016
20 stuks

ATA125049016
20 stuks

ATA125059016
20 stuks

ATA125019016
48 m in 2 m

ATA125039016
20 stuks

ATA125049016
20 stuks

ATA125059016
20 stuks

ATA125029016
48 m in 2 m

ATA125039016
20 stuks

ATA125049016
20 stuks

ATA125059016
20 stuks

ATA205009016
ATA205008014
32 m in 2 m

ATA205039016
ATA205038014
20 stuks

ATA205049016
ATA205048014
20 stuks

ATA205059016
ATA205058014
20 stuks

ATA205019016
ATA205018014
32 m in 2 m

ATA205039016
ATA205038014
20 stuks

ATA205049016
ATA205048014
20 stuks

ATA205059016
ATA205058014
20 stuks

ATA205029016
ATA205028014
32 m in 2 m

ATA207529016
ATA207528014
24 m in 2 m

ATA205039016
ATA205038014
20 stuks

ATA207539016
ATA207538014
20 stuks

ATA205049016
ATA205048014
20 stuks

ATA207549016
ATA207548014
20 stuks

ATA205059016
ATA205058014
20 stuks

ATA207559016
ATA207558014
20 stuks

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw
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Kleuren :

Wit, RAL 9016

Donkerbruin, RAL 8014

 X De opbouwapparatuur ateha, zie pagina 12.08
 X Bedradingscapaciteiten, zie pagina 12.22

tehalit.ateha
Lijsten, breedtes 50 en 75 mm

Eindstuk Dekselverbinding T-stuk, aftakking, 
hoek 3D en  
deur omloop

Dubbele adapter 
voor apparatuur 
ateha

Enkele adapter 
voor apparatuur 
ateha

Adapter voor  
apparatuur 60 mm

Zakje met 30 kabelklemmen
kleur : blauw
ATA99050
voor  ATA12500, ATA12501 

ATA12502, ATA20500 
ATA20501, ATA20502

Zakje met 20 kabelklemmen
kleur : blauw
ATA99075
voor ATA20752

Lijmpatroon Mastifix
ATACOLLE
Verpakking : 12 stuks
Inhoud : 0,3 l

ATACOLLE ATA99050

ATA125069016
40 stuks

ATA125079016
20 stuks

ATA125089016
10 stuks

ATA806099016
5 stuks

ATA125069016
40 stuks

ATA125079016
20 stuks

ATA125089016
10 stuks

ATA806099016
5 stuks

ATA125069016
40 stuks

ATA125079016
20 stuks

ATA125089016
10 stuks

ATA806099016
5 stuks

ATA205069016
ATA205068014
20 stuks

ATA205079016
ATA205078014
20 stuks

ATA205089016
ATA205088014
10 stuks

ATA806099016

5 stuks

ATA205069016
ATA205068014
20 stuks

ATA205079016
ATA205078014
stuks

ATA205089016
ATA205088014
10 stuks

ATA806099016

5 stuks

ATA205069016
ATA205068014
20 stuks

ATA207569016
ATA207568014
20 stuks

ATA205079016
ATA205078014
20 stuks

ATA207579016
ATA207578014
20 stuks

ATA205089016
ATA205088014
10 stuks

ATA207589016
ATA207588014
10 stuks

ATA806099016

5 stuks

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

ATA125919016
20 stuks

ATA125929016
10 stuks

ATA125919016
20 stuks

ATA125929016
10 stuks

ATA125919016
20 stuks

ATA125929016
10 stuks

ATA205919016

20 stuks

ATA205929016

10 stuks

ATA205919016

20 stuks

ATA205929016

10 stuks

ATA205919016

20 stuks

ATA205929016

10 stuks
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ateha – Opbouwapparatuur
Bedieningsmechanismen en lampen

Aansluitingsvermogen :
quickconnect :
 - minimum : 2 x 1 mm² stijve draad
 - maximum : 2 x 2,5 mm² stijve draad

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

WJA000

WJA040

WJA691

WJA690

WJA008

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Schakelaars / drukknoppen
10 AX - 250 V~

schakelaar of drukknop 1  WJA000B

wisselschakelaar of drukknop 1  WJA001B

wisselschakelaar of drukknop
met klem voor de aftakking van de nulleider

1  WJA003B

Dubbele schakelaar / drukknop
10 AX - 250 V~

dubbele wisselschakelaar of drukknop 1  WJA040B

Te bekabelen lampen compatibel met schakelaar / drukknop
of dubbele schakelaar / drukknop

rood 250 V~ verbruik 1 mA hoge lichtintensiteit,
levensduur min. 50 000 u

1 WJA691

blauw 250 V~ verbruik 0,5 mA max.,
levensduur min. 50 000 u

1 WJA690

rood 12/24 V verbruik 1 mA max.,
levendsuur min. 50 000 u

1 WJA693

blauw 12/24 V verbruik 1 mA max.,
levensduur min. 50 000 u

1 WJA694

Schakelaars
10 AX - 250 V~

tweepolige schakelaar 1  WJA008B

kruisschakelaar 1  WJA010B

Teinte :

Wit, RAL 9016
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ateha - Opbouwapparatuur 
Stopcontactmechanismen en toebehoren

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Stopcontacten quickconnect
16 A - 250 V~

2 P + A 1  WJA100B

2 P 1  WJA102B

Kabeluitgang voor kabels : 1,5 mm tot 12 mm 1  WJA155B

Houder voor extra functie houder voor mechanisme
gallery 45 x 45 mm

1  WJA450B

Afdekplaatje 1  WJA157B

Stopcontacten RJ45 met
anti-stofdekseltje

Zelfstrippende contacten, gereedschap 
overbodig. Aansluiting volgens genormali-
seerde kleurcode EIA/TIA 568 A of B

RJ45 Cat. 6 UTP UTP, 8 contacten 1  WJA220B

RJ45 Cat. 6 FTP FTP, 9 contacten 1  WJA223B

Dozen enkele doos 1  WJA681B

dubbele doos horizontaal / verticaal 1  WJA682B

WJA100

WJA220

WJA256

WJA291

WJA450

WJA681

TV-stopcontacten Schroefaansluitklemmen voor een
goede hechting van de coax kabel

TV direct 1  WJA250B

TV + FM direct 1  WJA223B

TV + FM + SAT 1 kabel direct 1 ingang 1  WJA256B

TV + FM + SAT 2 kabels direct 2 ingangen 1  WJA257B

Luidsprekerstopcontact
luidsprekerstopcontact enkel klemverbindingen 2 x 6 mm² 1  WJA291B

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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Het tehalit.SL-plintensysteem 
voor tertiaire en  
huishoudelijke installaties

De voordelen voor u :

 - Uitgeruste apparatuurhouders.

 - Snelle en eenvoudige montage van de  
apparatuurhouders d.m.v. een kwartslagschroef.

 - Variabele en overlappende vormstukken.

 - Talrijke decorkleuren maken de installatie mogelijk  
in om het even welk interieur.

 - De plinten met LED-verlichting dragen niet alleen  
bij tot een uniek design, ze leveren eveneens een  
veiligheidsfunctie.

Technische karakteristieken :

 - Materiaal : harde PVC.

 - Afmetingen : 20 x 55 mm, 20 x 80 mm en 20 x 115 mm.

 - Kleuren : wit RAL 9016, zwart RAL 9011.

 - Decorkleuren : aluminium en houtkleuren zoals beuk, 
eik, kerselaar, esdoorn en sucupira.

 - Levering : sokkel en deksel apart.
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03 0401
De geïntegreerde
scheidingsschotten
Garanderen een betere 
hechting van de kabels 
alvorens het deksel te 
plaatsen.

02
Variabele binnen-  
en buitenhoeken 
Vangen de oneffenheden in 
de muren op en zorgen voor 
een perfecte afwerking van 
de installatie.

Talrijke afwerkingen
De plinten 20 x 55 en  
20 x 80 mm zijn  
beschikbaar in de  
decorkleuren aluminium  
en hout : beuk, eik, esdoorn, 
kerselaar en sucupira.

Apparatuurhouders 60 mm 
De apparatuurhouder is  
verkrijgbaar in 8 kleuren 
voor de hoogtes 50 et 80 mm.

05
Apparatuurhouders 45 mm
Verkrijgbaar in 8 kleuren 
voor de hoogtes 50 en 80 
mm en laat toe om alle  
functies van de apparatuur 
45 mm gallery te integreren.

Expert tips

0706
Montage in één kwartslag
Eenmaal de sokkel tegen de
muur geplaatst, clips de
apparatuurhouder op de 
sokkel, kies de juiste plaats 
en draai de schroef 1/4 om 
te blokkeren.

De plint met LED-verlichting
Is voorzien van een deksel 
met transparante strook, 
waarachter de LED-verlichting 
geplaatst wordt.

10 mm
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Levering :
Sokkel met voorgeboorde bodem en deksel apart.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Kleuren :
Wit, RAL 9016
Zwart, RAL 9011
Decorkleur alu, D1
Decorkleur beuk, D2

Decorkleur esdoorn, D3

Decorkleur kerselaar, D4

Decorkleur eik, D5

Decorkleur sucupira, D6

SL200551

36 m

SL2005529011
SL2005529016
SL200552D1
SL200552D2
SL200552D3
SL200552D4
SL200552D5
SL200552D6

18 m

20

55

Sokkel
harde PVC

Deksel
harde PVC

SL200551 en SL200552

Zwart
Wit
Aluminium
Beuk
Esdoorn
Kerselaar
Eik
Sucupira

Verpakking

tehalit.SL 
Plinten, hoogte 55 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw
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7272

83-135°

4040

83-135°
22

40
22

40

110

90

22

40

180

SL2005549011
SL2005549016
SL200554D1
SL200554D2
SL200554D3
SL200554D4
SL200554D5
SL200554D6

1 stuk

SL2005539011
SL2005539016
SL200553D1
SL200553D2
SL200553D3
SL200553D4
SL200553D5
SL200553D6

1 stuk

SL2005569011
SL2005569016
SL200556D1
SL200556D2
SL200556D3
SL200556D4
SL200556D5
SL200556D6

1 stuk

SL20055819011
SL20055819016
SL2005581D1

1 stuk

SL2005579011
SL2005579016
SL200557D1
SL200557D2
SL200557D3
SL200557D4
SL200557D5
SL200557D6

1 stuk

SL20055A9011
SL20055A9016
SL20055AD1
SL20055AD2
SL20055AD3
SL20055AD4
SL20055AD5
SL20055AD6

1 stuk

SL20055AC9011
SL20055AC9016
SL20055ACD1
SL20055ACD2
SL20055ACD3
SL20055ACD4
SL20055ACD5
SL20055ACD6

1 stuk

SL2005589011
SL2005589016
SL200558D1

1 stuk

Variablele binnen-
hoek 83°-135°

Variabele buiten-
hoek 83°-135°

Eindstuk
links / rechts

Aansluitstuk 
hoekkanaal 
EK400400

Afdekprofiel Aansluitstuk 
apparatuurhouder
45 mm

Aansluitstuk
apparatuurhouder
60 mm

Aftakking op
AKA181250ELN
SLA180750ELN
SL180750

tehalit.SL
Plinten, hoogte 55 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Materiaal :
Sokkel en deksel : harde PVC.
Hulpstukken : PC/ABS, halogeenvrij.
                      

 X Apparatuurhouders : vanaf pagina 12.18
 X Bedradingscapaciteiten, pagina 12.22
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SL200801

36 m

SL2008029011
SL2008029016
SL200802D1
SL200802D2
SL200802D3
SL200802D4
SL200802D5
SL200802D6

18 m

Sokkel
harde PVC

Deksel
harde PVC

SL200801 en SL200802

Zwart
Wit
Aluminium
Beuk
Esdoorn
Kerselaar
Eik
Sucupira

Verpakking

tehalit.SL 
Plinten, hoogte 80 mm

20

80

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Levering :
Sokkel met voorgeboorde bodem en deksel apart.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Kleuren :
Wit, RAL 9016
Zwart, RAL 9011
Decorkleur alu, D1
Decorkleur beuk, D2

Decorkleur esdoorn, D3

Decorkleur kerselaar, D4

Decorkleur eik, D5

Decorkleur sucupira, D6
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SL2008049011
SL2008049016
SL200804D1
SL200804D2
SL200804D3
SL200804D4
SL200804D5
SL200804D6

1 stuk

SL2008039011
SL2008039016
SL200803D1
SL200803D2
SL200803D3
SL200803D4
SL200803D5
SL200803D6

1 stuk

SL2008069011
SL2008069016
SL200806D1
SL200806D2
SL20v0806D3
SL200806D4
SL200806D5
SL200806D6

1 stuk

SL20080819011
SL20080819016
SL2008081D1

1 stuk

SL2008079011
SL2008079016
SL200807D1
SL200807D2
SL200807D3
SL200807D4
SL200807D5
SL200807D6

1 stuk

SL20080A9011
SL20080A9016
SL20080AD1
SL20080AD2
SL20080AD3
SL20080AD4
SL20080AD5
SL20080AD6

1 stuk

SL20080AC9011
SL20080AC9016
SL20080ACD1
SL20080ACD2
SL20080ACD3
SL20080ACD4
SL20080ACD5
SL20080ACD6

1 stuk

SL2008089011
SL2008089016
SL200808D1

1 stuk

Variablele binnen-
hoek 83°-135°

Variabele buiten-
hoek 83°-135°

Eindstuk
links / rechts

Aansluitstuk 
hoekkanaal 
EK400400

Afdekprofiel Aansluitstuk 
apparatuurhouder
45 mm

Aansluitstuk
apparatuurhouder
60 mm

Aftakking op
AKA181250ELN
SLA180750ELN
SL180750

tehalit.SL
Plinten, hoogte 80 mm

7272

83-135°

4040

83-135°

22
40

22
40

110

40

180
90

33

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Materiaal :
Sokkel en deksel : harde PVC.
Hulpstukken : PC/ABS, halogeenvrij.

 X Apparatuurhouders : vanaf blz. 12.18
 X Bedradingscapaciteit, zie pagina 12.22



 12.16

SL201151

24 m

SL2011529011 
SL2011529016 

24 m

Sokkel
harde PVC

Deksel
harde PVC

SL2001151 en SL201152

Zwart
Wit

Verpakking

tehalit.SL 
Plinten, hoogte 115 mm

Levering :
Sokkel met voorgeboorde bodem en deksel apart.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Kleuren :
Wit, RAL 9016
Zwart, RAL 9011

20

11
5

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw
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SL2011549011
SL2011549016

1 stuk

SL2011539011
SL2011539016

1 stuk

SL2011569011
SL2011569016

1 stuk

SL20115819011
SL20115819016

1 stuk

SL2011579011
SL2011579016

1 stuk

SL20115A9011
SL20115A9016

1 stuk

SL20115AC9011
SL20115AC9016

1 stuk

SL2011589011
SL2011589016

1 stuk

Variablele binnen-
hoek 83°-135°

Variabele buiten-
hoek 83°-135°

Eindstuk
links / rechts

Aansluitstuk 
hoekkanaal
EK400400

Afdekprofiel Aansluitstuk 
apparatuurhouder
45 mm

Aansluitstuk
apparatuurhouder
60 mm

Aftakking op
AKA181250ELN
SLA180750ELN
SL180750

tehalit.SL
Plinten, hoogte 115 mm

Materiaal :
Sokkel en deksel : harde PVC.
Hulpstukken : PC/ABS,  halogeenvrij.  

 X Apparatuurhouders : vanaf blz. 12.18
 X Bedradingscapaciteiten ,zie pagina 12.22

7272

83-135°

4040

83-135 22
40 22

40

90

38

40

180

110

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw
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tehalit.SL
Uitgeruste apparatuurhouders voor plinten

Omschrijving Karakteristieken Kleuren Verpakk. Ref.

Plinten SL20055 :
apparatuurhouder voorzien
van dubbel stopcontact
2 P + A (45 mm)

Stopcontact 230 V~, 16 A Wit 1  SL200559609016
Zwart 1 SL200559609011
Decorkleur alu 1 SL20055960D1

Plinten SL20080 :
apparatuurhouder voorzien
van dubbel stopcontact 
2 P + A (45 mm)

Stopcontact 230 V~, 16 A Wit 1  SL200809609016
Zwart 1 SL200809609011
Decorkleur alu 1 SL20080960D1

Plinten SL20115 :
apparatuurhouder voorzien
van dubbel stopcontact
2 P + A (45 mm)

Stopcontact 230 V~, 16 A Wit 1  SL201159609016
Zwart 1 SL201159609011

Plinten SL20055 :
apparatuurhouder voorzien
van stopcontact 2 P + A (45 mm)
en dubbel datastopcontact

Stopcontact 230 V~, 16 A
Datastopcontact :
RJ45 Cat. 6 FTP, dubbel

Wit 1  SL20055920F9016
Zwart 1 SL20055920F9011

Decorkleur alu 1 SL20055920FD1

Plinten SL20080 :
apparatuurhouder voorzien
van stopcontact 2 P + A (45 mm) 
en dubbel datastopcontact

Stopcontact 230 V~, 16 A
Datastopcontact :
RJ45 Cat. 6 FTP, dubbel

Wit 1  SL20080920F9016
Zwart 1 SL20080920F9011

Decorkleur alu 1 SL20080920FD1

Plinten SL20115 :
apparatuurhouder voorzien 
van stopcontact 2 P + A (45 mm) 
en dubbel datastopcontact

Stopcontact 230 V~, 16 A
Datastopcontact :
RJ45 Cat. 6 FTP, dubbel

Wit 1  SL20115920F9016
Zwart 1 SL20115920F9011

Lege en voorgemonteerde apparatuurhouders voor het plintensysteem  
tehalit.SL van het type SL20055, SL20080, SL20115 

Kleuren :
Wit, RAL 9016
Zwart, RAL 9011
Decorkleur alu, D1
Decorkleur beuk, D2

Decorkleur esdoorn, D3

Decorkleur kerselaar, D4

Decorkleur eik, D5

Decorkleur sucupira, D6

Materiaal :
PC/ABS, halogeenvrij.

Het aansluitstuk voor de apparatuurhouder moet apart bijbesteld worden volgens 
het bijpassende deksel van de plint.

X Apparatuur gallery van het formaat 45 mm voor kabelkanalen, zie pagina 10.08

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

SL200559609016

SL20055920F9016

SL200809609016

SL20080920F9016

SL201159609016

SL20115920F9016
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tehalit.SL 
Lege apparatuurhouders voor plinten

Omschrijving Kleuren Verpakk. Ref.

Plinten SL20055 :
lege apparatuurhouder voor app. 45 mm
gallery

Wit 1  SL200559039016
Zwart 1 SL200559039011
Decorkleur alu 1 SL20055903D1

Decorkleur beuk 1 SL20055903D2

Decorkleur esdoor 1 SL20055903D3

Decorkleur kerselaar1 SL20055903D4

Decorkleur eik 1 SL20055903D5

Decorkleur sucupira 1 SL20055903D6

Plinten SL20055 :
lege universele 
apparatuurhouder voor
schakelapparatuur met 
bevestigingsafstand 60 mm

Wit 1  SL200559019016
Zwart 1 SL200559019011
Decorkleur alu 1 SL20055901D1

Decorkleur beuk 1 SL20055901D2

Decorkleur esdoor 1 SL20055901D3

Decorkleur kerselaar1 SL20055901D4

Decorkleur eik 1 SL20055901D5

Decorkleur sucupira 1 SL20055901D6

Plinten SL20080 :
lege apparatuurhouder voor app. 45 mm
gallery

Wit 1  SL200809039016
Zwart 1 SL200809039011
Decorkleur alu 1 SL20080903D1

Decorkleur beuk 1 SL20080903D2

Decorkleur esdoor 1 SL20080903D3

Decorkleur kerselaar1 SL20080903D4

Decorkleur eik 1 SL20080903D5

Decorkleur sucupira 1 SL20080903D6

Plinten SL20080 :
lege universele 
apparatuurhouder voor
schakelapparatuur met 
bevestigingsafstand 60 mm

Wit 1  SL200809019016
Zwart 1 SL200809019011
Decorkleur alu 1 SL20080901D1

Decorkleur beuk 1 SL20080901D2

Decorkleur esdoor 1 SL20080901D3

Decorkleur kerselaar1 SL20080901D4

Decorkleur eik 1 SL20080901D5

Decorkleur sucupira 1 SL20080901D6

Plinten SL20115 :
lege apparatuurhouder voor app. 45 mm
gallery

Wit 1  SL201159039016
Zwart 1 SL201159039011

Plinten SL20115 :
lege universele 
apparatuurhouder voor  
schakelapparatuur met 
bevestigingsafstand 60 mm

Wit 1  SL201159019016
Zwart 1 SL201159019011

SL20055903D4

SL20055901D6

SL20080903D1

SL20080901D2

SL201159019016

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

SL201159039010
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tehalit.SL
LED-plinten en toebehoren

LED-strip
 - Siliconen LED-strip 24 V; verdeelbaar elke 10 cm of per 6 LEDs
 - LED-afstand : 16 mm (360 LED)
 - Eenvoudige montage door inschuifbare koppelingstoebehoren
 - Wit : ca. 6500 K

 - Lichtsterkte : 2.304 lm
 - Beschermingsgraad : IP68
 - Vermogen : 28,8 W
 - Spanning : 24 V DC

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

LED-strip l x b x h : 
6000 x 4 x 11 mm

1 set LED06WEISS

Deksels hoogte 80 mm voor LED deksel met gesatineerde transparante strook

zwart, RAL 9011 18 m SL20080259011

decorkleur aluminium 18 m SL2008025D1

Houder uitgerust met een transfo 30 W voor LED-strip van 6 m,
voorgekableerd, aansluitstuk
SL20080AXXX apart te bestellen

zwart, RAL 9011 1 SL200809LED9011

decorkleur aluminium 1 SL200809LEDD1

Aansluitdozen voor SL-plinten voor LED kan gebruikt worden als opbergdoos
voor een transformator

wit 1  COL40110SET19016

decorkleur aluminium 1 COL40110SET1ALU

Sokkels hoogte 80 mm voor LED sokkel voor plint 20 x 80 mm 36 m SL200801LED

Transfo voor LED-strip van 6 m transfo 30 W / 24 V DC voor LED-strip 1 LEDTR030

Transfo voor LED-strip van 20 m transfo 100 W / 24 V DC voor LED-strip 1 LEDTR100

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

LED06WEISS

SL20080259011

SL200801LED

SL200809LED9011

LEDTR030

LEDTR100

COL40110SET19016
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tehalit.EK
Hoeklijsten

Levering :
sokkel en deksel.

Standaardlengte : 2,5 m.
andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Materiaal : harde PVC,
wipdeksel.

Kleur :
Wit, RAL 9016

Wit
Verpakking

EK4004009016
40 m

EK4004059016
1 stuk

EK4004039016
1 stuk

EK4004089016
1 stuk

EK4004069016
1 stuk

EK4004079016
1 stuk

Sokkel en deksel Binnenhoek Buitenhoek Binnenhoek 3 D Eindstuk Deksel-
verbinding

40

40
EK400400

Aftakking op 
ATA122009016
ATA123009016
ATA630009016

Aftakking op
SL20055
SL20080
SL20115

Wit

Verpakking

SL20055819016
voor SL20055
1 stuk

Wit

Verpakking

SL20080819016
voor SL20080
1 stuk

Wit

Verpakking

SL20115819016
voor SL20115
1 stuk

EK40040829016

1 stuk

Koppelingen tussen plinten en lijsten

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw
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tehalit.ateha / SL / EK 
Bedradingscapaciteiten en afmetingen

réduit à 70

20

55

20

55

20

55 réduit à 70
1

2

20

80

20

80

20

80

réduit à 70
1

2

3

20

11
5

20

11
5

réduit à 70

1

2

3

4

150
150

nuttige*

300
300

226

16
16

11,5

Ø max.

2
2

1

aantal kabels

8
8

6

6

16
16

13

2,5

24
24

18

1,5

40 x 40

13 x 24

afmetingen

1
2

1

comparti-
menten

ATA12200

aantal draden in mm2

4

8
8

11,5
11,5

A x B

113

doorsnede per com-
partiment in mm2

EK400400

3 x 2,5 mm2 nominale

9

ATA12201 1
2

7
7

5
5

3
3

2
2

0
0

7,5
7,5

90
90

45
45

1 24 19 15 10 2 11,5 281 141

ATA12301 1
2

10
10

6
6

4
4

1
1

11,5
11,5

128
128

64
64

ATA12500 1 44 36 23 16 4 11,5 551 276

ATA12501 1
2

29
11

24
8

15
5

11
4

3
1

313
127

157
64

ATA12502 1
2
3

11
15
11

8
12
8

5
7
5

4
6
4

1
1
1

11,5
11,5
11,5

128
162
128

64
81
64

ATA16300 1 32 26 17 12 3 12,5 372 186

ATA16301 1
2

14
14

11
11

7
7

5
5

1
1

12,5
12,5

160
160

80
80

ATA20501 1
2

46
19

34
14

25
9

16
6

4
1

16,5
16,5

546
227

273
114

ATA20502 1
2
3

19
23
19

14
17
14

9
12
9

6
9
6

1
1
1

16,5
16,5
16,5

227
274
227

114
137
114

ATA20752 1
2
3

19
51
19

14
43
14

9
32
9

6
21
6

1
5
1

16,5
16,5
16,5

227
613
227

114
307
114

referenties lijsten

12
12

referentie hoeklijst EK

* doorsnede die als basis dient voor de berekening van de capaciteit afhankelijk van de verschillende kabeldoorsneden

Bedradingscapaciteiten

ATA 63000

ATA12300

ATA20500 1 69 51 37 30 6 16,5 817 409

13 x 24

13 x 32

13 x 32

13 x 52

13 x 52

13 x 52

16 x 32

20 x 52

16 x 32

20 x 52

20 x 52

20 x 74

SL-plinten

comparti-
menten

aantal draden in mm2 aantal kabels

referenties plinten 1,5 2,5 4 6 3 x 1,5  mm2 3 x 2,5  mm2 Ø max.

SL20055 1
2

14
30

11
21

7
15

4
9

2
3

1
2

15
15

SL20080 1
2
3

14
23
35

11
14
21

8
10
15

6
7
11

1
2
4

1
2
2

15
15
15

SL20115 1
2
3
4

14
18
35
52

11
14
27
33

7
9
19
23

5
6
12
15

1
2
5
5

1
2
3
3

15
15
15
15

Geleiders van 1,5 of 2,5 mm2 kunnen 
worden geplaatst in de compartimenten 
1,2,3,4 en 5.

Naargelang de afmeting van de schroe-
ven die worden gebruikt voor de beves-
tiging van het profiel zal compartiment 3 
niet meer beschikbaar zijn.

ateha-lijsten
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tehalit.ateha  
Afmetingen van de vormstukken

A

A

A
A

A

A

A A

ATA12200/12201 26,5 48 50 24

ATA12300/12301 26,5 48 58 24

ATA12500/12501/12502 26,5 48 78 24

ATA16300/16301 26,5 49,5 58 24

ATA20500/20501/20502 26,5 54 78 24

ATA20752 26,5 54 100 24

24

24

24

24

24

24

ATA12200/12201 72 77 154

ATA12300/12301 80 77 154 92

92ATA12500/12501/12502 102 77 154

92

ATA16300/16301 85 77 154 92

ATA20500/20501/20502 114 77 154 92

ATA20752 140 77 154 92

-

-

-

-

-

-

ATA70759 - - - - 77

ATA71159 - - - - 114

A

voor de lijsten

T, aftakking en 3D

afmeting in mm

apparatuur ateha 
afmeting in mm
enkel dubbel

apparatuurhouder  
60 mm
afmeting in mm

aftakdoos

afmeting in mm

voor de lijsten
buitenhoek
afmeting in mm

binnenhoek
afmeting in mm

vlakke hoek
afmeting in mm

eindstuk
afmeting in mm

dekselverbinding
afmeting in mm

Vormstukken



In PVC, aluminium of staal, klein of groot, de 
installatiekanalen van Hager zijn compatibel 
met alle op de markt verkrijgbare apparatuur.
Het is dan ook de ideale oplossing voor het 
uitrusten van een elektrische installatie in  
professionele en tertiaire gebouwen.

Installatiekanalen
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tehalit.LFF  
universele kanalen in PVC

13.02

tehalit.GBD 
kanalen in PVC 

13.08

tehalit.GBA 
kanalen in aluminium

13.12

Apparatuur gallery van het formaat 45 mm 13.14

tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS 
kanalen in PVC, halogeenvrij materiaal,
aluminium en staal

13.16

Apparatuur voor kanalen 
tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS

13.32

Technische gids 13.36

13 Pagina
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tehalit.LFF 
Eén enkel kanaal 
voor elke situatie

Het tehalit.LFF-systeem biedt voortaan de mogelijkheid om 
de houders te ontvangen voor alle op de markt verkrijgbare 
apparatuur. Door toevoeging van alle variabele en 
overlappende hulpstukken verkrijgt men de karakteristieken 
van een echt installatiekanaal.

Het is bijgevolg niet meer nodig om van kanaalsysteem te 
veranderen, want met het LFF-kanaal kunnen de verdeling 
en de installatie met éénzelfde kanaal worden uitgevoerd.

De voordelen voor u :

 - Een snelle en veilige montage dankzij de uitschuifbare 
kabelgootverbindingen.

 - Optimale hechting van de kabels dankzij  
de voorgemonteerde kabelklemmen.

 - De vormstukken met variable geometrie garanderen 
een onberispelijke afwerking.

 - De vormstukken overlappen de deksels met 10 mm.

 - Montage van standaard apparatuur van het formaat  
45 en 60 mm door uitbreidbare apparatuurhouders.

Technische karakteristieken :

Profielen
 - Materiaal : PVC.
 - Afmetingen : 40 x 90 mm, 40 x 110 mm, 60 x 90 mm,  
60 x 110 mm.
 - Kleur : wit RAL 9016.
 - Levering : voorgeboorde sokkel, deksel, beide voorzien 
van een beschermingsfolie. 2 kabelgootverbindingen 
en 4 kabelklemmen zijn voorgemonteerd per lengte.

Montage van apparatuur :
 - apparatuur van het formaat 45 mm.
 - apparatuur van het formaat 60 mm.
 - CEE-apparatuur - 16 A (profiel 60 x 110 mm).
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Een perfecte hechting
Geïntegreerde kabelklemmen 
voor een goede hechting 
van de kabels. 
De halfopen stand verge-
makkelijkt het toevoegen 
van de kabels.

Eenvoudige montage
Kabelgootverbindingen 
geleiden het volgende  
profiel en houden het goed 
op zijn plaats.

Het kanaal past zich aan 
alle situaties aan
Dankzij de overlappende 
vormstukken met variable 
geometrie.

Montage van alle
apparatuur
Uitbreidbare apparatuur-
houders. Ze overlappen het 
deksel van het kabelkanaal. 
Het kanaal ontvangt zowel 
apparatuur van het formaat 
45 mm als 60 mm.

Expert tips

03 040201
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Levering :
Sokkel met doorboorde bodem, deksel, 4 kabelklemmen 
en 2 kabelgootverbindingen.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Materiaal :
Harde PVC, beschermingsindex : IP 4X - IK 07.

Volledig kanaal
sokkel en deksel

Verplaatsbaar
scheidingsschot

Buitenhoek Vlakke hoek

tehalit.LFF
Kanaal in PVC, dieptes 40 en 60 mm

Binnenhoek

Verkeerswit

Verpakking

LFF6009049016

5 stuks

LFF6009039016

5 stuks

LFF6009059016

5 stuks

LFF6009009016

16 m

M2026

50 m

Verkeerswit

Verpakking

LFF6011049016

5 stuks

LFF6011039016

5 stuks

LFF6011059016

5 stuks

LFF6011009016

16 m

M2026

50 m

Verkeerswit

Verpakking

LFF4009049016

5 stuks

LFF4009039016

5 stuks

LFF4009059016

5 stuks

LFF4009009016

24 m

M2024

50 m

Verkeerswit

Verpakking

LFF4011049016

5 stuks

LFF4011039016

5 stuks

LFF4011059016

5 stuks

LFF4011009016

20 m

M2024

50 m

LFF79U

Verpakking
10 stuks

L4770

Verpakking
10 stuks

LFF79H

Verpakking
10 stuks

Isolatiedoos
voor 
apparatuurhouder
60 mm

Adapter voor
verticale montage
van enkelvoudige
apparatuur 45 mm *

Isolatiedoos 
voor
apparatuurhouder
45 x 45 mm

* Behalve enkelvoudig stopcontact gallery
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

tehalit.LFF
Kanaal in PVC, dieptes 40 en 60 mm

Kleuren :

Wit, RAL 9016 

 Apparatuur gallery van het formaat 45 mm voor kabelkanalen, zie pagina 13.14
  Bedradingscapaciteiten, zie pagina 13.36

LFF71H0909016

10 stuks

LFF09079016

10 stuks

LFF60J9016

10 paar

LFF6009069016

10 stuks

LF4009089016

5 stuks

LFF71H0999016
Set van 10 stuks
4 sets

LFF71U0909016

10 stuks

LFF71H1109016

10 stuks

LFF11079016

10 stuks

LFF60J9016

10 paar

LFF6011069016

10 stuks

LF4011089016

10 stuks

LFF71H1199016
Set van 10 stuks
4 sets

LFF71U1109016

10 stuks

a

Uitbreidingen 
voor
apparatuurhouder
45 x 45 mm

Apparatuurhouder
45 x 45 mm

Apparatuurhouder
60 mm

Dekselverbinding SokkelverbindingMontagedoos
voor apparatuur
CEE 16 A
(asafst. 60/70 mm)

Eindstuk T- en kruisstuk

LFF71H0909016

10 stuks

LFF09079016

10 stuks

LFF60J9016

10 paar

LFF6009069016

10 stuks

LF6009089016

8 stuks

LFF71H0999016
Set van 10 stuks
4 sets

LFF71U0909016

10 stuks

LFF71H1109016

10 stuks

LFF71Z1109016

4 stuks

LFF11079016

10 stuks

LFF60J9016

10 paar

LFF6011069016

10 stuks

LF6011089016

5 stuks

LFF71H1199016
Set de 10 stuks
4 sets

LFF71U1109016

10 stuks



 13.06

tehalit.GBD / GBA 
Kabelkanalen voor 
apparatuur 45 mm 
in PVC en aluminium

De voordelen voor u :

 - Talrijke vormstukken en variabele hoeken voor een  
onberispelijk resultaat.

 - Een volledige compatibiliteit met alle apparatuur 45 mm 
van de markt.

 - Montage van de apparatuur door het rechtstreeks  
in het profiel te klikken, zonder behulp van  
apparatuurhouders.

 - Afgeronde of rechthoekige kanalen om als plint of op 
hoogte, horizontaal of verticaal geplaatst te kunnen 
worden.

Technische karakteristieken :

 - De kabelkanalen worden geleverd met een  
beschermende film.

 - Beschikbaar 
* in PVC (GBD), wit RAL 9016 en zwart RAL 9011 
* in aluminium (GBA), geanodiseerd aluminium en wit 
  RAL 9016 voor de rechthoekige kanalen.

 - Scheidingsschot(ten) voor het scheiden van  
sterk- en zwakstroom.

De kabelkanalen, in PVC of in aluminium, klein of groot, 
bieden een oplossing in alle omstandigheden.
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03 0401
Een compleet gamma
Om aan alle behoeften  
te voldoen, van 1 tot 3  
compartimenten, in PVC  
of in aluminium. (8 profielen 
in totaal)

02
De kabelgootverbindingen
Garanderen een eenvoudige
montage en een mooie  
afwerking van de installatie.

Rechtstreeks inklikken
Van de apparatuur van  
het formaat 45 mm (geen 
apparatuurhouders nodig).

De vormstukken
Zorgen voor een  
onberispelijke afwerking 
van de installatie.

05
Rechthoekige profielen in 
zwart
Het gebruik van zwarte  
kabelkanalen vindt zijn 
plaats in donkere of  
discrete ruimtes, ruwe 
omgevingen en esthetische 
installaties.

06
Apparatuur gallery
Een nieuw gamma van het 
formaat 45 mm dat zich 
perfect in de profielen  
integreert, verkrijgbaar
in de kleuren wit, zwart en 
aluminium. Voor specifieke 
toepassingen zijn de 
kleuren rood, groen en 
oranje standaard
leverbaar.

Expert tips
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tehalit.GBD
Rechthoekige kanalen in PVC voor het rechtstreeks inklikken van apparatuur

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Levering :
Sokkel met doorboorde bodem (behalve GBD500500), deksel.
Alles onder beschermende film.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Materiaal :
Profielen in harde PVC en hulpstukken in PC/ABS.
Beschermingsindex : IP 40 - IK 07.

Volledig
kanaal
sokkel en
deksel

Scheidingsschot Variabele
binnenhoek
83° tot 97°

Wit
Zwart
Verpakking

GBD5013149016
GBD5013149011
5 stuks

GBD5013109016
GBD5013109011
12 m

GBD50P
72 m

Wit
Zwart
Verpakking

GBD5016149016
GBD5016149011
4 stuks

GBD5016109016
GBD5016109011
8 m

Wit
Zwart
Verpakking

GBD5005009016
GBD5005009011
16 m

GBD50P
72 m

Wit
Zwart
Verpakking

GBD5008549016
GBD5008549011
5 stuks

GBD5008509016
GBD5008509011
16 m

GBD50P
72 m

5445
8545

56

6

comp. 3

comp. 2

comp. 1

6

L4770

Verpakking : 10 
stuks

Adapter voor 
verticale montage 
van enkelvoudige
apparatuur 45 mm *

* Behalve enkelvoudig stopcontact gallery
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tehalit.GBD
Rechthoekige kanalen in PVC voor het rechtstreeks inklikken van apparatuur

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Kleuren :

Wit, RAL 9016 

Zwart, RAL 9011

  Apparatuur gallery van het formaat 45 mm voor kabelkanalen, zie pagina 13.14
  Bedradingscapaciteiten, zie pagina 13.37

Uitbreiding
binnenhoek
97° tot 140°

Variabele
buitenhoek
83° tot 140°

GBDCLIP9016
GBDCLIP9011
10 stuks

GBD5005069016
GBD5005069011
5 stuks

GBDCLIP9016
GBDCLIP9011
10 stuks

GBD5008559016
GBD5008559011
4 stuks

GBD5008589016
GBD5008589011
4 stuks

GBD500859
GBD500859
10 paar

GBD5008569016
GBD5008569011
5 stuks

Kabelgoot- 
verbindingen
(wit)

Binnenhoek
3 D

Eindstuk Dekselverbinding
en vergrendelstuk*

Vlakke hoek T-stuk

GBD501314J9016

2 stuks

GBDCLIP9016
GBDCLIP9011
10 stuks

GBD5013159016
GBD5013159011
4 stuks

GBD5013189016
GBD5013189011
4 stuks

GBD501319
GBD501319
10 paar

GBD5013169016
GBD5013169011
5 stuks

GBD501614J9016

2 stuks

GBDCLIP9016
GBDCLIP9011
10 stuks

GBD5016159016
GBD5016159011
2 stuks

GBD5016189016
GBD5016189011
2 stuks

GBD501619
GBD501619
10 paar

GBD5016169016
GBD5016169011
5 stuks

GBD501314E9016

5 stuks

GBD5013139016
GBD5013139011
5 stuks

GBD501614E9016

4 stuks

GBD5016139016
GBD5016139011
4 stuks

GBD5008539016
GBD5008539011
5 stuks

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

* Vergrendelstuk wordt alleen gebruikt bij installatie van modules 22,5 x 45 mm of 45 x 45 mm
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tehalit.GBD
Afgeronde kanalen in PVC voor het rechtstreeks inklikken van apparatuur

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Levering :
Sokkel met doorboorde bodem, deksel.
Alles onder beschermende film.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max 6 m.

Materiaal :
Profielen in harde PVC en hulpstukken in PC/ABS.
Beschermingsindex : IP 40 - IK 07.

Kanaal
sokkel en
deksel

Scheidingsschot Variabele
binnenhoek
83° tot 97°

Wit
Zwart
Verpakking

GBD5010049016

5 stuks

GBD5010009016

16 m
GBD50P
72 m

56

Wit
Zwart
Verpakking

GBD5019049016

4 stuks

GBD5019009016

8 m
GBD50P
72 m

zone 2 

zone 2 

zone 1 

zone 1 

zone 1 

zone 2 

1 

2 

3 45
 

56

20
7 45

 
45
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tehalit.GBD
Afgeronde kanalen in PVC voor het rechtstreeks inklikken van apparatuur

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Kleur :

Wit, RAL 9016 

  Apparatuur gallery van het formaat 45 mm voor kabelkanalen, zie pagina 13.14
  Bedradingscapaciteiten, zie pagina 13.38

Uitbreiding
binnenhoek
97° tot 140°

Variabele
buitenhoek
83° tot 140°

GBD501004J9016

2 stuks

GBDCLIP9016

10 stuks

GBD5010059016

4 stuks

GBD5010089016

4 stuks

GBD501009

10 paar

GBD5010069016

5 stuks

Kabelgoot- 
verbindingen

Binnenhoek
3D

Eindstuk Dekselverbinding
en vergrendelstuk*

Vlakke hoek T-stuk

GBD501004E9016

5 stuks

GBD5010039016

5 stuks

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

GBDCLIP9016

10 stuks

GBD5019059016

2 stuks

GBD5019089016

2 stuks

GBD501909

10 paar

GBD5019069016

5 stuks

GBD501904E9016

4 stuks

GBD5019039016

4 stuks

* Vergrendelstuk wordt alleen gebruikt bij installatie van modules 22,5 x 45 mm of 45 x 45 mm
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tehalit.GBA
Kanalen in aluminium voor het rechtstreeks inklikken van apparatuur

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Levering :
Sokkel en deksel moeten afzonderlijk besteld worden.
Beschermende film.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Materiaal :
Profielen in natuurlijk geanodiseerd aluminium of wit gelakt. 
Hulpstukken in PC/ABS, aluminium gelakt of wit.
Beschermingsindex : IP 40 - IK 07.

Sokkel Deksel

GBA501311ALU
GBA5013119016

12 m

GBA452ALU
GBA4529016

24 m

Aluminium
Wit
Zwart
Verpakking

GBA500501ALU
GBA5005019016

24 m

GBA452ALU
GBA4529016

24 m

GBA500851ALU
GBA5008519016

12 m

GBA452ALU
GBA4529016

24 m

GBA501611ALU
GBA5016119016

8 m

GBA452ALU
GBA4529016

24 m

5445
8545

56

6

comp. 3

comp. 2

comp. 1

6

L4187CHRO
Materiaal : plaatstaal
Verpakking : 10 stuks

L5802
Materiaal : plaatstaal
Verpakking : 25 sets

L4181GNGE
Lengte: 150 mm
Verpakking :25 stuks 

L4182GNGE
Lengte : 300 mm
Verpakking :25 stuks 

L4183GNGE
Lengte : 600 mm
Verpakking :25 stuks 

AardklemSet 
aardingsklemmen
voor sokkel 
en deksel

Aardgeleider met
kabelschoenen

Adapter voor
verticale montage
van enkelvoudige
apparatuur 45 mm  *

Aardklem voor aluminium sokkel
(Behalve sokkel GBA500501ALU)

Aardklem voor aluminium deksel.
(gebruik van deze aardklem voor 
sokkel GBA500501ALU)

L4770

Verpakking : 10 stuks

Aluminium
Wit
Zwart
Verpakking

Aluminium
Wit
Zwart
Verpakking

Aluminium
Wit
Zwart
Verpakking

* Behalve enkelvoudig stopcontact gallery
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tehalit.GBA
Kanalen in aluminium voor het rechtstreeks inklikken van apparatuur

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Kleur :

Natuurlijk geanodiseerd aluminium, ALU

Wit, RAL 9016

  Apparatuur gallery van het formaat 45 mm voor kabelkanalen, zie pagina 13.14
 Bedradingscapaciteiten en afmetingen zie pagina 13.37

Variable
binnenhoek
83° tot 97°

Variable
buitenhoek
83° tot 140°

GBD500506ALU
GBD5005069016

5 stuks

GBDCLIPALU
GBDCLIP9016

10 stuks

GBA50X9
GBA50X9

10 paar

GBD500855ALU
GBD5008559016

4 stuks

GBD500856ALU
GBD5008569016

5 stuks

GBDCLIPALU
GBDCLIP9016

10 stuks

Scheidingsschot Dekselverbinding
en vergrendelstuk*

Kabelgoot-
verbindingen
(staal)

Vlakke hoek Eindstuk

GBA50X9
GBA50X9

10 paar

GBD501315ALU
GBD5013159016

4 stuks

GBD501316ALU
GBD5013169016

5 stuks

GBDCLIPALU
GBDCLIP9016

10 stuks
GBD50P
72 m

GBD501314ALU
GBD5013149016

5 stuks

GBD501313ALU
GBD5013139016

5 stuks

GBD50P
72 m

GBD50P
72 m

GBD500854ALU
GBD5008549016

5 stuks

GBD500853ALU
GBD5008539016

5 stuks

GBA50X9
GBA50X9

10 paar

GBD501615ALU
GBD5016159016

2 stuks

GBD501616ALU
GBD5016169016

5 stuks

GBDCLIPALU
GBDCLIP9016

10 stuks

GBD501614ALU
GBD5016149016

4 stuks

GBD501613ALU
GBD5016139016

4 stuks

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

* Vergrendelstuk wordt alleen gebruikt bij installatie van modules 22,5 x 45 mm of 45 x 45 mm
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Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref.

Enkelvoudige stopcontacten           
koppelbaar

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, wit 67,5 mm WXF421B

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, rood 67,5 mm WXF421R

Enkelvouidg stopcontact 2 P + A, titanium 67,5 mm WXF421T

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, zwart 67,5 mm WXF421N

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, oranje 67,5 mm WXF421E

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, groen 67,5 mm WXF421V

Dubbele stopcontacten                    
koppelbaar

Dubbel stopcontact 2 P + A, wit 90 mm WXF422B

Dubbel stopcontact 2 P + A, rood 90 mm WXF422R

Dubbel stopcontact 2 P + A, titanium 90 mm  WXF422T

Dubbel stopcontact 2 P + A, zwart 90 mm WXF422N

Dubbel stopcontact 2 P + A ,oranje 90 mm  WXF422E

Dubbel stopcontact 2 P + A, groen 90 mm WXF422V

Drievoudige stopcontacten             
koppelbaar

Drievoudig stopcontact 2 P + A, wit 135 mm WXF423B

Drievoudig stopcontact 2 P + A, rood 135 mm WXF423R

Drievoudig stopcontact 2 P + A, titanium 135 mm WXF423T

Drievoudig stopcontact 2 P + A, zwart 135 mm WXF423N

Drievoudig stopcontact 2 P + A, oranje 135 mm WXF423E

Drievoudig stopcontact 2 P + A, groen 135 mm WXF423V

No break-stopcontacten                  
koppelbaar

Enkel stopcontact 2 P + A 45 mm WXF431

Dubbel stopcontact 2 P + A 90 mm WXF432

Drievoudig stopcontact 2 P + A 135 mm WXF433

Kalibreerpen Voor no break-stopcontacten WXA001

Koppelstuk voor koppelbare 
stopcontacten

Koppelstuk tussen de stopcontacten WS120

Schakelaar voor koppelbare 
stopcontacten

Schakelaar 16 AX, wit WXF436B

Schakelaar 16 AX, zwart WXF436N

Schakelaar 16 AX, titanium WXF436T

Trekontlasting Voor koppelbare stopcontacten WS130

Aansluitcapaciteit quickconnect  :
-  minimum : 2 x 1 mm2 stijve draad
-  maximum :  2 x 2,5 mm2 stijve draad
De stopcontacten zijn 45° gedraaid.

De stopcontacten van het type WXF421x, WXF422x, WXF423x, 
WXF431, WXF432, WXF433 zijn conform de norm NBN C 61-112-1.

Kleuren :
Wit (B)
Rood (R)
Titanium (T)
Zwart (N)
Oranje (E)
Groen (V)

WXF421B

WXF422B

WXF422T

WXF423N

WXF423V

WXF421E

WXF436B

WS120

WXF423R

gallery - Apparatuur 45 mm
Koppelbare stopcontacten voor kabelkanalen

WS130

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw
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gallery - Apparatuur 45 mm
Datastopcontacten

WXF221

WXD205B

WXD206B

WXF228

WXD206N

Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref. 
mechanisme

Ref. 
centraalplaat

Stopcontacten RJ45 Cat. 5e UTP Cat. 5e UTP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF221  WXD205B

Cat. 5e UTP met etikethouder, wit 45 mm WXF221  WXD206B

Cat. 5e UTP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF221  WXD205T

Cat. 5e UTP met etikethouder, titanium 45 mm WXF221  WXD206T

Cat. 5e UTP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF221  WXD205N

Cat. 5e UTP met etikethouder, zwart 45 mm WXF221  WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 5e FTP Cat. 5e FTP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF222  WXD205B

Cat. 5e FTP met etikethouder, wit 45 mm WXF222  WXD206B

Cat. 5e FTP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF222  WXD205T

Cat. 5e FTP met etikethouder, titanium 45 mm WXF222  WXD206T

Cat. 5e FTP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF222  WXD205N

Cat. 5e FTP met etikethouder, zwart 45 mm WXF222  WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 6 UTP Cat. 6 UTP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF225  WXD205B

Cat. 6 UTP met etikethouder, wit 45 mm WXF225  WXD206B

Cat. 6 UTP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF225  WXD205T

Cat. 6 UTP met etikethouder, titanium 45 mm  WXF225  WXD206T

Cat. 6 UTP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF225  WXD205N

Cat. 6 UTP met etikethouder, zwart 45 mm WXF225  WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 6 FTP Cat. 6 FTP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF224  WXD205B

Cat. 6 FTP met etikethouder, wit 45 mm WXF224  WXD206B

Cat. 6 FTP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF224  WXD205T

Cat. 6 FTP met etikethouder, titanium 45 mm WXF224  WXD206T

Cat. 6 FTP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF224 WXD205N

Cat. 6 FTP met etikethouder, zwart 45 mm WXF224  WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 6 STP Cat. 6 STP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF226  WXD205B

Cat. 6 STP met etikethouder, wit 45 mm WXF226  WXD206B

Cat. 6 STP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF226  WXD205T

Cat. 6 STP met etikethouder, titanium 45 mm WXF226  WXD206T

Cat. 6 STP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF226  WXD205N

Cat. 6 STP met etikethouder, zwart 45 mm WXF226 WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 6a STP Cat. 6a STP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF228  WXD205B

Cat. 6a STP met etikethouder, wit 45 mm WXF228  WXD206B

Cat. 6a STP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF228  WXD205T

Cat. 6a STP met etikethouder, titanium 45 mm WXF228  WXD206T

Cat. 6a STP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF228 WXD205N

Cat. 6a STP met etikethouder, zwart 45 mm WXF228 WXD206N
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tehalit.BRP in PVC,  
tehalit.BRHP halogeenvrij,  
tehalit.BRAP in aluminium,
tehalit.BRS in staal 
Modern design

De voordelen voor u :

 - Stabiele en robuuste profielen.

 - Variabele en overlappende vormstukken.

 - Praktische, frontale montage van de esthetisch gevormde 
inbouwkaders voor apparatuur 45 mm, inbouwdozen voor 
alle standaard schakelapparatuur 60 mm op de markt.

 - De deksels zijn altijd 80 mm breed.

 - 30 % tijdwinst en 100 % zekerheid dankzij het  
geïntegreerde aardingssysteem in de BRS-kanalen.

Technische karakteristieken :

 - Materialen : BRP in PVC, BRHP in halogeenvrij  
materiaal, BRAP in aluminium, BRS in staal.

 - Afmetingen : van 65 x 100 mm tot 80 x 200 mm.

 - Kleuren : RAL 9016 en RAL 9011 voor BRP, RAL 9016 
voor BRHP en BRS, RAL 9016 en geanodiseerd alu voor 
BRAP.

 - Levering : sokkel en deksel apart.

 - Vormstukken in halogeenvrij materiaal : variabele binnen- en 
buitenhoek, vlakke hoek, eindstuk en afdekprofielen.

 - Apparatuur : 45 mm, 60 mm, ecoline- en CEE- 
stopcontacten.

Deze systemen met een moderne vormgeving in combinatie  
met de apparatuurhouders voor apparatuur 45 mm, 
inbouwdozen voor apparatuur 60 mm, ecoline- en 
CEE-stopcontacten bieden een ideale oplossing voor de 
elektrische installaties in bureelgebouwen, laboratoria,  
productiesites, magazijnen, enz. ... Al deze stevige profielen, 
zowel in PVC, halogeenvrij materiaal, aluminium als in staal, 

hebben een deksel van 80 mm breed. Dankzij deze deksels 
worden bijkomende afdekplaten voor stopcontacten 
overbodig. In de kanalen BRP, BRHP en BRAP, 
respectievelijk in PVC, halogeenvrij materiaal en 
aluminium, komen de deksels even hoog als de bovenkant 
van de sokkel.
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03 0401
Esthetisch gevormde 
inbouwkaders
Voor apparatuur 45 mm 
worden frontaal in het  
profiel geclipst.

02
Praktische inbouwdozen
Vergemakkelijken de  
montage van de standaard 
schakelapparatuur
60 mm op de markt.

Het ecoline-gamma
Biedt een oplossing voor  
de snelle montage van 
apparatuur in projecten 
evenals een mooi design.

Het deksel is 80 mm 
breed
En biedt als voordeel dat  
er geen bijkomende 
afdekplaten moeten besteld 
worden.

0705
30 % tijdwinst en
100 % zekerheid
Dankzij het geïntegreerd
aardingssysteem in de
BRS-kanalen in staal.

06
Variabele overlappende
vormstukken
Voor alle profielen in PVC,
aluminium en staal  
vereenvoudigen en  
verfraaien de installatie.  
Ze zijn vervaardigd in  
halogeenvrij PC/ABS.

Afdekprofielen
Maken de snijranden  
tussen de profielen  
onzichtbaar.

Expert tips
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tehalit.BRP
Kanalen in PVC

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

- Frontale montage van de apparatuur.
- Profiel met deksel 80 mm.
-  Podemperforatie met 50 mm tussenafstand voor konsolemontage. 

en 250 mm voor wandmontage.
- Variabele vormstukken vervaardigd uit PC/ABS (halogeenvrij).

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Levering :
Sokkel met doorboorde bodem en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.

Sokkel
PVC

13
0

80

65

BRP65130

17
0

80

65

BRP65170

10
0

80

65

BRP65100

BRP65210

21
0

80
80

65

Wit
Zwart

Verpakking

BRP6510019016
BRP6510019011

8 m

BRP08029016
BRP08029011

24 m

Deksel
PVC

Wit
Zwart

Verpakking

BRP6513019016
BRP6513019011

8 m

BRP08029016
BRP08029011

24 m

Wit

Verpakking

BRP6517019016

8 m

BRP08029016

24 m

Wit

Verpakking

BRP65210D19016

8 m

BRP08029016 (2x)

24 m
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tehalit.BRP
Kanalen in PVC

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Standaardkleuren :

Wit, RAL 9016 

Zwart, RAL 9011

Materiaal :
Harde PVC, beschermingsindex : IP 40 - IK 07.

  Bedradingscapaciteiten en afmetingen, zie pagina 13.39
 Apparatuur : zie pagina’s 13.32 tot 13.35
 Apparatuur gallery van het formaat 45 mm voor kanalen, zie pagina 13.14

a a

BRP65XXX9
BRP65XXX9

10 paar

BRP651005H9016
BRP651005H9011

1 stuk

M2026
M2026

50 m

BRP65100W9016

1 stuk

BRP6510079016

1 stuk

BRP651004H9016
BRP651004H9011

1 stuk

BRP651003H9016
BRP651003H9011

1 stuk

BRP6510069016
BRP6510069011

1 stuk

Variabele
binnenhoek ± 5°
PC/ABS
halogeenvrij

Eindstuk
PC/ABS
halogeenvrij

Vlakke hoek
PC/ABS
halogeenvrij

Variabele
buitenhoek ± 5°
PC/ABS
halogeenvrij

Afdekprofiel
staalplaat

Wandafsluitplaat
staalplaat

Scheidingsschot
PVC

Kabelgoot-
verbindingen

BRP65XXX9
BRP65XXX9

10 paar

BRP651305H9016
BRP651305H9011

1 stuk

M2026
M2026

50 m

BRP65130W9016

1 stuk

BRP6513079016

1 stuk

BRP651304H9016
BRP651304H9011

1 stuk

BRP651303H9016
BRP651303H9011

1 stuk

BRP6513069016
BRP6513069011

1 stuk

BRP65XXX9

10 paar

BRP651705H9016

1 stuk

M2026

50 m

BRP65170W9016

1 stuk

BRP6517079016

1 stuk

BRP651704H9016

1 stuk

BRP651703H9016

1 stuk

BRP6517069016

1 stuk

BRP65XXX9

10 paar

BRP652105DH9016

1 stuk

M2026

50 m

BRP65210WD9016

1 stuk

BRP652107D9016

1 stuk

BRP652104DH9016

1 stuk

BRP652103DH9016

1 stuk

BRP652106D9016

1 stuk



 13.20

tehalit.BRHP
Halogeenvrije installatiekanalen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

- Frontale montage van de apparatuur.
- Profiel met deksel 80 mm.
-  Bodemperforatie met 50 mm tussenafstand voor konsolemontage 

en 250 mm voor wandmontage.
- Variabele vormstukken vervaardigd uit PC/ABS (halogeenvrij).

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Levering :
Sokkel met doorboorde bodem en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.

Wit
Verpakking

BRHP08029016
24 m

BRHP6513019016
8 m

Wit
Verpakking

BRHP08029016
24 m

BRHP6517019016
8 m

13
0

80

65

BRHP65130

17
0

80

65

BRHP65170

10
0

80

65

BRHP65100

Wit
Verpakking

BRHP08029016
24 m

BRHP6510019016
8 m

Socle
PC/ABS

Couvercle
PC/ABS
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tehalit.BRHP
Halogeenvrije installatiekanalen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

a a

Standaardkleur :

Wit, RAL 9016

Materiaal :
PC/ABS, beschermingsindex : IP 40 - IK 07.

  Bedradingscapaciteiten en afmetingen, zie pagina 13.39
 Apparatuur : zie pagina’s 13.32 tot 13.35
 Apparatuur gallery van het formaat 45 mm voor kanalen, zie pagina 13.14

Wandafsluitplaat
staalplaat

Afdekprofiel
staalplaat

BRP6513069016
1 stuk

BRP65XXX9
10 paar

BRP65130W9016
1 stuk

BRP6513079016
1 stuk

BRP651304H9016
1 stuk

BRP651303H9016
1 stuk

BRP651305H9016
1 stuk

MH2026
50 m

BRP6517069016
1 stuk

BRP65XXX9
10 paar

BRP65170W9016
1 stuk

BRP6517079016
1 stuk

BRP651704H9016
1 stuk

BRP651703H9016
1 stuk

BRP651705H9016
1 stuk

MH2026
50 m

BRP6510069016
1 stuk

BRP65XXX9
10 paar

BRP65100W9016
1 stuk

BRP6510079016
1 stuk

BRP651004H9016
1 stuk

BRP651003H9016
1 stuk

BRP651005H9016 
1 stuk

MH2026
50 m

Variabele
binnenhoek ± 5°
PC/ABS
halogeenvrij

Scheidingsschot
PC/ABS
halogeenvrij

Vlakke hoek
PC/ABS
halogeenvrij

Kabelgoot-
verbindingen

Variabele
buitenhoek ± 5°
PC/ABS
halogeenvrij

Eindstuk
PC/ABS
halogeenvrij
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tehalit.BRAP
Kanalen in aluminium

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

- Frontale montage van de apparatuur.
- Profiel met dekselopening van 80 mm.
- Sokkel zonder bodemperforaties.
- Variabele vormstukken vervaardigd uit PC/ABS (halogeenvrij).

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Levering :
Sokkel en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.

Nat. geanod. alu
Wit

Verpakking

BRAP0802ELN
BRAP08029016

16 m

BRAP651301ELN
BRAP6513019016

8 m

Nat. geanod. alu
Wit

Verpakking

BRAP0802ELN
BRAP08029016

16 m

BRAP651701ELN
BRAP6517019016

8 m

Nat. geanod. alu
Wit

Verpakking

BRAP0802ELN
BRAP08029016

16 m

BRAP651001ELN
BRAP6510019016

8 m

Sokkel
aluminium

Deksel
aluminium

13
0

80

65

BRAP65130

17
0

80

65

BRAP65170

10
0

80

65

BRAP65100

BRAP80200

21
0

80
80

80

Nat. geanod. alu
Wit

Verpakking

BRAP0802ELN (2x)
BRAP08029016

16 m

BRAP802001ELN
BRAP8020019016

6 m
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tehalit.BRAP
Kanalen in aluminium

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

a a

Standaardkleur :

Natuurlijk geanodiseerd alu, ELN

Wit, RAL 9016
Andere RAL-kleuren op aanvraag

Materiaal :
Natuurlijk geanodiseerd aluminium.

  Bedradingscapaciteiten en afmetingen, zie pagina 13.39
 Apparatuur : zie pagina’s 13.32 tot 13.35
 Apparatuur gallery van het formaat 45 mm voor kanalen, zie pagina 13.14

Wandafsluitplaat
staalplaat

Afdekprofiel
staalplaat

L6533ELN
L65339016

1 stuk

L5412
L5412

100 stuks

BRAP65130WLAN

1 stuk

BRAP651307LAN

1 stuk

BRP651304HLAN
BRP651304H9016

1 stuk

BRP651303HLAN
BRP651303H9016

1 stuk

BRP651305HLAN
BRP651305H9016

1 stuk

M1043
M1043

40 m

L6534ELN
L65349016

1 stuk

L5412
L5412

100 stuks

BRAP65170WLAN

1 stuk

BRAP651707LAN

1 stuk

BRP651704HLAN
BRP651704H9016

1 stuk

BRP651703HLAN
BRP651703H9016

1 stuk

BRP651705HLAN
BRP651705H9016

1 stuk

M1043
M1043

40 m

L6532ELN
L65329016

1 stuk

L5412
L5412

100 stuks

BRAP65100WLAN

1 stuk

BRAP651007LAN

1 stuk

BRP651004HLAN
BRP651004H9016

1 stuk

BRP651003HLAN
BRP651003H9016

1 stuk

BRP651005HLAN
BRP651005H9016

1 stuk

M1043
M1043

40 m

Variabele
binnenhoek ± 5°
PC/ABS
halogeenvrij

Scheidingsschot
PVC

Vlakke hoek
PC/ABS
halogeenvrij

Koppelings-
pinnetjes
(staal)

Variabele
buitenhoek ± 5°
PC/ABS
halogeenvrij

Eindstuk
aluminium

L8034ELN
L80349016

1 stuk

L5412
L5412

100 stuks

L8081ELN

1 stuk

L8082ELN

1 stuk

L8085ELN

1 stuk

M1043
M1043

40 m
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tehalit.BRAP
Aardingstoebehoren

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Aardingsgeleider steekbaar, dwarsdoorsnede
4 mm², voor de elektrische
verbinding van de sokkel
met de deksels

L = 150 mm 100 L4181GNGE

L = 300 mm 100 L4182GNGE

L = 600 mm 25 L4183GNGE

Hechtingsklem verzinkte kabelklemmen 80 L4253BCHR

Aardingsklem aardingsklem tot 10 mm² 10 L4187CHRO

Aardingsklem voor aluminium
sokkels en deksels BRAP

materiaal : plaatstaal 1 set
= 25 stuks

L5802

Scheidingswand in staal voor de scheiding van  
sterkstroom en zwakstroom

32 m L6477VERZ

Scheidingswand in PC/ABS
halogeenvrij

voor de scheiding van  
sterkstroom en zwakstroom

40 m M1839

L4181GNGE

L4253BCHR

L4187CHRO

L5802

L6477VERZ

M1839
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gallery

Esthetisch,
compact,
compleet

De apparatuur van het formaat 45 mm 
die zich perfect in al uw energie-verdeelsystemen 
integreert (installatiekanalen, zuilen, stopcontactblokken, …).

hager.be
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tehalit.BRS
Kanalen in staal

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Wit gelakt
Verzinkt
Verpakking

BRS08029016

32 m

BRS6513049016

1 stuk

BR651304H9016

1 stuk

BRS6513019016

8 m

Wit gelakt
Verzinkt
Verpakking

BRS08029016

32 m

BRS6517049016

1 stuk

BR651704H9016

1 stuk

BRS6517019016

8 m

Wit gelakt
Verzinkt
Verpakking

BRS08029016

32 m

BRS6510049016

1 stuk

BR651004H9016

1 stuk

BRS6510019016

8 m

Sokkel
staalplaat

Deksel
staalplaat

Variabele
binnenhoek ± 5°
PC/ABS
halogeenvrij

Binnenhoek
staalplaat

BRS65130

BRS65170

BRS65100

BRS65210

Wit gelakt
Verzinkt
Verpakking

BRS08029016

32 m

BRS6521049016

1 stuk

BR652104H9016

1 stuk

BRS6521019016

6 m

85

a a a a

- Frontale montage van de apparatuur.
- Zelfaardend, aardingsmaatregelen respecteren.
- Profiel met deksel 80 mm.
-  Bodemperforatie met 50 mm tussenafstand voor konsolemontage en 250 mm 

voor wandmontage.
-  Vaste vormstukken in plaatstaal of variabele vormstukken uit PC/ABS  

(halogeenvrij).

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 3,10 m.

Levering : 
Sokkel met doorboorde bodem en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.
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tehalit.BRS
Kanalen in staal

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Wandafsluitplaat
staalplaat

Afdekprofiel
staalplaat

BRS6513069016

1 stuk
BRS651309
1 paar

BR65130W9016

1 stuk

BR6513079016

1 stuk

BRS6513039016

1 stuk

BR651303H9016

1 stuk

BRS6513059016

1 stuk

BR651305H9016

1 stuk

BRS6517069016

1 stuk
BRS651709
1 paar

BR65170W9016

1 stuk

BR6517079016

1 stuk

BRS6517039016

1 stuk

BR651703H9016

1 stuk

BRS6517059016

1 stuk

BR651705H9016

1 stuk

BRS6510069016

1 stuk
BRS651009
1 paar

BR65100W9016

1 stuk

BR6510079016

1 stuk

BRS6510039016

1 stuk

BR651003H9016

1 stuk

BRS6510059016

1 stuk

BR651005H9016

1 stuk

Buitenhoek
staalplaat

Vlakke hoek
PC/ABS
halogeenvrij

Vlakke hoek
staalplaat

Koppelingsset
staalplaat

Variabele
buitenhoek ± 5°
PC/ABS
halogeenvrij

Eindstuk
staalplaat

BRS6521069016

1 stuk
BRS652109
1 paar

BR65210W9016

1 stuk

BR6521079016

1 stuk

BRS6521039016

1 stuk

BR652103H9016

1 stuk

BRS6521059016

1 stuk

BR652105H9016

1 stuk

a a
aa a

a a

a

a

a a

Standaardkleur :

Wit gelakt, RAL 9016
Andere RAL-kleuren op aanvraag

Materiaal :
Gegalvaniseerd plaatstaal.
Beschermingsindex : IP 40 - IK 07.

 Bedradingscapaciteiten en afmetingen, zie pagina 13.39
 Apparatuur : zie pagina’s 13.32 tot 13.35
 Apparatuur gallery van het formaat 45 mm voor kanalen, zie pagina 13.14
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tehalit.BRS
Kanalen in staal

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

- Frontale montage van de apparatuur.
- Zelfaardend, aardingsmaatregelen respecteren.
- Profiel met deksel 80 mm.
-  Bodemperforatie met 50 mm tussenafstand voor konsolemontage en 250 mm 

voor wandmontage.
-  Vaste vormstukken vervaardigd uit bodemprofiel in plaatstaal of variabele  

vormstukken uit PC/ABS (halogeenvrij).

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 3,10 m.

Levering : 
Sokkel met doorboorde bodem en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.

Verkeerswit gelakt
Verzinkt
Verpakking

BRS08029016 (2x)

32 m

BRS652104D9016

1 stuk

BR652104DH9016

1 stuk

BRS652101D9016

4 m

Sokkel
staalplaat

Deksel
staalplaat

Variabele
binnenhoek ± 5°
PC/ABS
halogeenvrij

Binnenhoek
staalplaat

BRS65210D

68

a a a a
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tehalit.BRS
Kanalen in staal

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Standaardkleur :

Wit gelakt, RAL 9016
Andere RAL-kleuren op aanvraag

Materiaal :
Gegalvaniseerd plaatstaal.
Beschermingsindex : IP 40 - IK 07.

  Bedradingscapaciteiten en afmetingen, zie pagina 13.39
 Apparatuur : zie pagina’s 13.32 tot 13.35
 Apparatuur gallery van het formaat 45 mm voor kanalen, zie pagina 13.14

Wandafsluitplaat
staalplaat

Afdekprofiel
staalplaat

BRS652106D9016

1 stuk
BRS652109D
1 paar

BR65210DW9016

1 stuk

BR652107D9016

1 stuk

BRS652103D9016

1 stuk

BR652103DH9016

1 stuk

BRS652105D9016

1 stuk

BR652105DH9016

1 stuk

Buitenhoek
staalplaat

Vlakke hoek
PC/ABS
halogeenvrij

Vlakke hoek
staalplaat

Koppelingsset
staalplaat

Variabele
buitenhoek ± 5°
PC/ABS
halogeenvrij

Eindstuk
staalplaat

a a
a

a a

a

a

a a
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tehalit.BRS
Toebehoren

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Metalen scheidingsschot
Zeer stabiel en biedt een extra afscherming.

PVC scheidingsschot
Als scheiding tussen energie- en dataleidingen.

TWS70VERZ

G1612

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Scheidingsschot voor kanalen
met frontale montage,
plaatstaal verzinkt

voor scheiding van
energie- en dataleidingen

32 m TWS70VERZ

Scheidingsschot voor kanalen
met frontale montage, PVC

voor scheiding van
energie- en dataleidingen

48 m G1612
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tehalit.BRS
Toebehoren

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

BRS0802A9016

BRS0802I9016

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Deksel buitenhoek voor het afdekken van vaste buitenhoeken  
met een dekselbreedte van 80 mm, RAL 9016

1  BRS0802A9016

Deksel binnenhoek voor het afsluiten van vaste binnenhoeken  
met een dekselbreedte van 80 mm, RAL 9016

1  BRS0802I9016

Hechtingsklem verzinkte kabelklemmen 80 L4253BCHR

Aardingsklem aardingsklem om aan de koppeling te bevestigen  
of als basisaarding tot 10 mm²

10 L4187CHRO

Universele aarding om de verbinding te maken tussen de verschillende
onderdelen of als aansluitpunt voor de aarding

10 G2401

Aardingsgeleider steekbaar, dwarsdoorsnede 4 mm²,  
voor de elektrische verbinding van de sokkel  
met de deksels of als de overbrugging  
van de vormstukken

L = 150 mm 100 L4181GNGE

L = 300 mm 100 L4182GNGE

L = 600 mm 25 L4183GNGE

L4253BCHR

L4187CHRO

G2401

L4181GNGE
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tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS
Houders voor apparatuur 45 mm

-  De houders voor apparatuur van het formaat 45 mm worden frontaal  
op het profiel geclipst. Ze zijn vervaardigd uit PC/ABS, halogeenvij.

Kleuren :
Wit, RAL 9016
Zwart, RAL 9011
Alu gelakt, ALU

  Apparatuur gallery van het formaat 45 mm voor kabelkanalen, zie pagina 13.14

GT4519016

GT4529016

GT4539016

LFF79H

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Houder voor apparatuur 45 mm
h. 80 x b. 95 mm

enkelvoudige houder 1  GT4519016

enkelvoudige houder 1 GT4519011

enkelvoudige houder 1 GT451ALU

Houder voor apparatuur 45 mm
h. 80 x b. 140 mm

dubbele houder 1  GT4529016

dubbele houder 1 GT4529011

dubbele houder 1 GT452ALU

Houder voor apparatuur 45 mm
h. 80 x b. 185 mm

drievoudige houder 1  GT4539016

drievoudige houder 1 GT4539011

drievoudige houder 1 GT453ALU

Isolatiedoos voor apparatuurhouder 45 x 45 mm 1 LFF79H
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-  De inbouwdozen voor standaardapparatuur 60 mm worden frontaal  
op het profiel geclipst. Ze zijn halogeenvrij.

G2850

G2860

G2870

tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS 
Montagedozen voor standaardapparatuur 60 mm

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Enkelvoudige inbouwdoos
sterkstroom

inbouw van apparatuur 60 mm 1 G2850

Dubbele inbouwdoos
sterkstroom

inbouw van apparatuur 60 mm 1 G2860

Enkelvoudige inbouwkader
zwakstroom

inbouw van apparatuur 60 mm 1 G2870



 13.34 Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS
Apparatuur ecoline

-  ecoline wordt frontaal gemonteerd in de kanalen BRP / BRHP / BRAP / BRS.
-  Weinig belemmering dankzijde snelverbindingstechniek.
-  Het dubbel stopcontact is dubbel geïsoleerd.
-  Stopcontacten met kinderveiligheid.
-  De ingangsfiche G4703 is nodig voor het aansluiten van het stopcontact.

Kleuren :
Voor centrale plaatjes en afdekplaten :
Wit, RAL 9016
Zwart, RAL 9011
Alu gelakt, LAN

GE20119016

GB080209016

GV0809016

G4703

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Dubbel stopcontact 16 A,
250 V in wit RAL 9016

met snelbevestigingstechniek 1  GE20119016

Dubbel stopcontact 16 A,
250 V in rood

met snelbevestigingstechniek 1 GE20113020

Afdekplaat voor dubbel
stopcontact

modulaire afdekplaat voor
dubbel stopcontact ecoline

1  GB080209016

1 GB080209011

1 GB08020LAN

Tussenplaatje tussenplaatje voor combinaties
sterkstroom- / zwakstroomstopcontacten
met modulaire afdekplaat

1  GV0809016

1 GV0809011

1 GV080LAN

Ingangsfiche voor stopcontacten ecoline 1 G4703

Uitgangsfiche voor stopcontacten ecoline 1 G4713

Enkelvoudige montagekader
voor zwakstroom

inbouwkader voor
stopcontact ref. G3155

1 GLT1511

Dubbel stopcontact RJ45 dubbel data-stopcontact
Cat 6 UTP - ecoline

1 G3155

GLT1511

G4713

G3155
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GR0800A9016

GZUAE2A9016

G4733

tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS
Apparatuur ecoline en montagedozen voor CEE-apparatuur

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Modulaire afdekplaat modulaire afdekplaat voor dubbel stopcontact RJ45.
Horizontale / verticale montage.
Centraal afdekplaatje ref. GZUAE2AXXXX afzonderlijk 
te bestellen

1  GR0800A9016

1 GR0800A9011

1 GR0800ALAN

Centraal afdekplaatje te combineren met de ref.
GR0800AXXXX voor het dubbel
data-stopcontact ref. G3155

1  GZUAE2A9016

1 GZUAE2A9011

1 GZUAE2ALAN

Voedingskabel lengte : 300 mm 1 G4733

lengte : 450 mm 1 G4743

lengte : 750 mm 1 G4753

lengte : 1500 mm 1 G4796

lengte : 2500 mm 1 G4797

lengte : 4500 mm 1 G4798

G2745

G33749016

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Montagedoos voor
CEE-apparatuur

doos in polyamide, geleverd
met 4 schroeven en 2 trekontlastingen
(asafstand CEE-stopcontact : 60 of 70 mm)

1 G2745

Afdekplaat afdekplaat te gebruiken in
combinatie met de montagedoos ref. G2745 
voor CEE-apparatuur, wit RAL 9016

1  G33749016

afdekplaat te gebruiken in
combinatie met de montagedoos ref. G2745
voor CEE-apparatuur, alu gelakt

1 G3374LAN

Montagedozen voor CEE-apparatuur
-  Grote stabiele dozen voor montage in de kanalen. Ze ontvangen CEE-apparatuur tot 32 A en zijn compatibel  

met de verschillende merken.
-  Afdekplaat in PC/ABS (halogeenvrij) met vooruitsnijdingen volgens de grootte van het CEE-stopcontact.  

Garandeert een mooie afwerking.

Kleuren : 
- Wit, RAL 9016
- Alu gelakt, ALU
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tehalit.LFF 
Bedradingscapaciteiten

LFF in PVC

LFF400900
met apparatuur zonder

apparatuur45 x 45 60 mm CEE
aantal kabels

sterkstroom
3 x 2,5 mm²

zone 1 (1) 10 8 17

zone 1/2 (2) 5 / 5 4 / 4 8 / 8

zwakstroom
L 120 - 4 paar

zone 1 24 19 35

zone 1/2 12 / 12 9 / 9 17 / 17
nominale sectie / verbruik*
per zone in mm²

zone 1 1850 / 925 1420 / 710 2650 / 1325

zone 1/2 900 / 450 685 / 342 1300 / 650

LFF401100

aantal kabels
sterkstroom
3 x 2,5 mm²

zone 1 14 11 21

zone 1/2 6 / 6 5 / 5 10 / 10

zwakstroom
L 120 - 4 paar

zone 1 31 26 42

zone 1/2 15 / 15 13 / 13 21 / 21
nominale sectie / verbruik*
per zone in mm²

zone 1 2350 / 1175 1900 / 950 3250 / 1625

zone 1/2 1150 / 575 925 / 463 1600 / 800

LFF600900

aantal kabels
sterkstroom
3 x 2,5 mm²

zone 1 21 19 29

zone 1/2 10 / 10 9 / 9 14 / 14

zwakstroom
L 120 - 4 paar

zone 1 47 44 58

zone 1/2 23 / 23 21 / 21 29 / 29
nominale sectie / verbruik*
per zone in mm²

zone 1 3550 / 1775 3320 / 1660 4550 / 2200

zone 1/2 1750 / 875 1635 / 817 2200 / 1100

LFF601100

aantal kabels
sterkstroom
3 x 2,5 mm²

zone 1 26 24 12 35

zone 1/2 12 / 12 11 / 11 6 / 6 19 / 19

zwakstroom
L 120 - 4 paar

zone 1 58 53 26 70

zone 1/2 28 / 28 25 / 25 12 / 12 35 / 35
nominale sectie / verbruik*
per zone in mm²

zone 1 4400 / 2200 4000 / 2000 1960 / 980 5500 / 2600

zone 1/2 2150 / 1075 1950 / 975 930 / 450 2600 / 1300

(1) zone 1 = capaciteit voor kanalen zonder scheidingsschot  

(2) zone 1/2 = capaciteit voor kanalen met centraal scheidingsschot
* sectie als berekeningsbasis om de inhouden te bepalen in functie van de verschillende kabelsecties

AI1_LFF60110_T1_01

40

110

AI1_LFF60110_T1_01

60

110 

AI1_LFF60090_T1_01

60

90



 13.37

In
st

al
la

tie
ka

na
le

n

Onder voorbehoud van technische wijzigingen 

tehalit.GBD / GBA 
Bedradingscapaciteiten

6

5445
8545

56

comp. 3

comp. 2

comp. 1

6

GBD in PVC / GBA in aluminium

GBA / GBD500500 met apparatuur zonder apparatuur

aantal kabels sterkstroom
3 x 2,5 mm2

compartiment 1 2 + 2 15

zwakstroom
L 120 - 4 paar

compartiment 1 2 + 2 25

GBA / GBD500850
aantal kabels sterkstroom

3 x 2,5 mm2
compartiment 1 7 + 7 20

zwakstroom
L 120 - 4 paar

compartiment 1 15 + 15 40

GBA / GBD501310

aantal kabels sterkstroom
3 x 2,5 mm2

compartiment 2 zone 1  3 18
zone 2  3

compartiment 1 zone 1  2 19
zone 2  7

zwakstroom
L 120 - 4 paar

compartiment 2 zone 1  9 32
zone 2  9

compartiment 1 zone 1  5 34
zone 2 15

nominale sectie / verbruik* totaal
in mm²

compartiment 2 2610 / 1305
compartiment 1 2720 / 1360

nominale sectie / verbruik* 
per zone in mm²

compartiment 2 zone 1  710 / 360
zone 2  760 / 380

compartiment 1 zone 1  400 / 200
zone 2 1200 / 600

GBA / GBD501610

aantal kabels sterkstroom
3 x 2,5 mm2

compartiment 3 11 20
compartiment 2  8 17
compartiment 1 11 20

zwakstroom
L120 - 4 paar

compartiment 3 16 35
compartiment 2 12 30
compartiment 1 16 35

nominale sectie / verbruik* in mm² compartiment 3 1310 / 655 1870 / 935
compartiment 2 1020 / 510 1620 / 810
compartiment 1 1310 / 655 1870 / 935

*  sectie als berekeningsbasis om de inhouden te bepalen in functie van de verschillende kabelsecties
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tehalit.GBD 
Bedradingscapaciteiten

GBD in PVC

GBD501000 met apparatuur zonder apparatuur
aantal kabels sterkstroom

3 x 2,5 mm²
compartiment 1 zone 1 5 29

zone 2 11
zwakstroom
L 120 - 4 paar

compartiment 1 zone 1 10 58
zone 2 21

nominale sectie / verbruik* totaal in mm² compartiment 1 4694 / 2347
nominale sectie / verbruik* per zone in mm² compartiment 1 zone 1 840 / 420

zone 2 1740 / 870

GBD501900
aantal kabels sterkstroom

3 x 2,5 mm²
compartiment 3 zone 1 5 22

zone 2 3
compartiment 2 zone 1 1 16

zone 2 3
compartiment 1 zone 1 1 20

zone 2 8
zwakstroom
L 120 - 4 paar

compartiment 3 zone 1 15 38
zone 2 9

compartiment 2 zone 1 5 28
zone 2 9

compartiment 1 zone 1 5 34
zone 2 15

nominale sectie / verbruik* totaal in mm² compartiment 3 3100 / 1550
compartiment 2 2300 / 1150
compartiment 1 2750 / 1375

nominale sectie / verbruik* per zone in mm² compartiment 3 zone 1 1200 / 600
zone 2 750 / 375

compartiment 2 zone 1 420 / 210
zone 2 740 / 370

compartiment 1 zone 1 400 / 200
zone 2 1200 / 600

* sectie als berekeningsbasis om de inhouden te bepalen in functie van de verschillende kabelsecties

56

zone 2 

zone 2 

zone 1 

zone 1 

zone 1 

zone 2 

1 

2 

3 45
 

56

20
7 45

 
45
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tehalit.BRP / BRHP / BRAP / BRS 
Bedradingscapaciteiten

BRP / BRHP / BRAP / BRS

BRP/BRHP/BRAP/BRS651001 met apparatuur zonder apparatuur
aantal kabels sterkstroom

3 x 2,5 mm²
zone 1 6 33
zone 2 6

zwakstroom
L 120 - 4 paar

zone 1 12 66
zone 2 12

nominale sectie / verbruik* totaal in mm² 2650 / 5300
nominale sectie / verbruik * per zone zone 1 495 / 990

zone 2 495 / 990

BRP/BRHP/BRAP/BRS651301
aantal kabels sterkstroom

3 x 2,5 mm²
zone 1 10 40
zone 2 10

zwakstroom
L 120 - 4 paar

zone 1 20 78
zone 2 20

nominale sectie / verbruik* totaal in mm² 3150 / 6300
nominale sectie / verbruik * per zone zone 1 832 / 1664

zone 2 832 / 1664

BRP/BRHP/BRAP/BRS651701
aantal kabels sterkstroom

3 x 2,5 mm²
zone 1 19 57
zone 2 19

zwakstroom
L 120 - 4 paar

zone 1 37 112
zone 2 37

nominale sectie / verbruik* totaal in mm² 4500 / 9000
nominale sectie / verbruik * per zone zone 1 1492 / 2984

zone 2 1492 / 2984

BRP65210D1/BRS652101D
aantal kabels sterkstroom

3 x 2,5 mm²
zone 1 25 70
zone 2 25

zwakstroom
L 120 - 4 paar

zone 1 45 130
zone 2 45

nominale sectie / verbruik* totaal in mm² 5750 / 11700
nominale sectie / verbruik * per zone zone 1 2050 / 4300

zone 2 2050 / 4300

BRAP802001
aantal kabels sterkstroom

3 x 2,5 mm²
zone 1 17 54
zone 2 17

zwakstroom
L 120 - 4 paar

zone 1 30 100
zone 2 30

nominale sectie / verbruik* totaal in mm² 7000 / 14000
nominale sectie / verbruik * per zone zone 1 1850 / 3700

zone 2 1850 / 3700

* sectie als berekeningsbasis om de inhouden te bepalen in functie van de verschillende kabelsecties
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Uitrusting 
van burelen

Het gamma "oplossingen voor burelen" werd 
ontworpen om een antwoord te bieden aan 
de meeste manieren waarop werkposten 
gevoed worden met sterk- en zwakstroom. 
Dit gamma, onder andere samengesteld door 
stopcontactblokken, zuilen en zuiltjes, 
vloergoten en vloerdozen, voldoet zowel aan 
de eisen van burelen als van vergaderzalen.
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tehalit.DA 200 zuilen voor apparatuur
45 mm, 60 mm, ecoline en CEE

14.02

tehalit.NR
stopcontactblokken voor apparatuur 45 mm

14.12

Uitgeruste telescopische modules 14.16

Toebehoren voor het inrichten van de      
werkposten : vloergoten, kabeluitgangen, 
verdelers, enz. ...

14.18

tehalit.UK
verzonken vloergoten

14.26

tehalit.VE-EE
aansluitdozen

14.38

tehalit.GB-EG
apparatuurhouders 45 mm

14.48

Apparatuur gallery van het formaat 45 mm 14.49

Technische gids 14.51

14 Pagina
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tehalit.DA 200 
Zuilen en minizuilen 
in aluminium

In tertiaire gebouwen moet de oppervlakte voortdurend 
worden aangepast aan nieuwe configuraties.
De voorzieningen in energie moeten zich heel snel aan om 

het even welke configuratie kunnen aanpassen.
De veilige en praktische energiezuilen of -zuiltjes zijn daarvoor 
de meest geschikte oplossing.

De voordelen voor u :

 - Snelle en veilige éénmansmontage dankzij het unieke  
spanmechanisme en de meegeleverde waterpas.

 - Enkel- en dubbelzijdige uitvoeringen.

 - Compleet gamma : zuilen met spanbevestiging,  
mobiele zuilen en minizuiltjes Pac Post.

 - Design : discreet in geanodiseerd aluminium  
of wit gelakt, RAL 9016.

 - Direct inklikken van de stopcontacten gallery in de 
profielen DA 200-45.

Technische karakteristieken :

 - Materiaal : aluminium.

 - Afmetingen : 
66 x 66 mm en 130 x 66 mm voor DA 200-45 
68 x 98 mm en 136 x 98 mm voor DA 200-80.

 - Levering : profiel, deksel(s), aardingsset, rozette,  
waterpas, scheidingsschot (enkel voor DA 200-80)  
en flexibele buis voor de mobiele zuil (voet afzonderlijk 
te bestellen).

 - Kleuren : 
natuurlijk geanodiseerd aluminium 
wit gelakt, RAL 9016.
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Enkel of dubbelzijdig
Alle zuilen van het type  
DA 200-45 en DA 200-80 
zijn zowel verkrijgbaar in 
de enkele als in de dubbele 
uitvoering.

Direct inklikken
De apparatuur van het 
formaat 45 mm clipst 
onmiddellijk in het profiel 
van de zuil DA 200-45. Extra 
apparatuurhouders zijn 
overbodig.

Een verzorgde afwerking
De plafondrozet in antraciet 
RAL 7021 zorgt voor een 
onberispelijke afwerking.

Een voorgemonteerde
waterpas 
Voor het recht uitlijnen 
van de zuil.

05
Een totale flexibiliteit
De kabelklem houdt de 
kabels op hun plaats. 
Wanneer de zuil verplaatst 
wordt, dient de apparatuur 
niet te worden losgekop-
peld. De kabels kunnen 
er opnieuw uitgetrokken 
worden.

Expert tips

03 040201

06
Tijdwinst
Snelle en veilige éénmans-
montage dankzij het unieke
spanmechanisme.
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tehalit.DA 200 - Zuilen met spanbevestiging
Apparatuur 45 mm, 60 mm, ecoline en CEE

2 varianten :
-  Energiezuilen met spantechniek (S) voor : 

apparatuur 45 mm, 
apparatuur 60 mm, app. ecoline en CEE.

-  Eenvoudige en snelle éénmansmontage.
-  Profielen : enkelvoudig en dubbel.

Materiaal :
-  Sokkel en deksel in aluminium.
-  Eindstuk in polyamide.
-  Spanmechanisme in staal.
-  Plafondrozet in polyamide.

Andere standaard RAL-kleuren op aanvraag.

Kleuren :
Aluminium geanodiseerd, ELN
Wit, RAL 9016
Zwart, RAL 9011

 Apparatuur, vanaf pagina 14.07
 Keuzemenu voor profiellengtes, pagina 14.52

Omschrijving Karakteristieken Spanhoogte Verp. Ref.

Enkelvoudige zuilen DA 200-45
voor app. 45 mm
met spanbevestiging

Apparatuur gallery 45 mm
 zie pagina 14.49

licht gebogen profiel (66 x 66 mm), 
incl. spanbevestiging,
voorgemonteerde waterpas, 
aardingstoebehoren en plafondrozet

2,7 – 3 m 1 DAS452700ELN

1  DAS4527009016

3 – 3,3 m 1 DAS453000ELN

1  DAS4530009016

3,3 – 3,6 m 1 DAS453300ELN

1  DAS4533009016

Dubbele zuilen DA 200-45
voor app. 45 mm
met spanbevestiging

Appareillage gallery 45 mm 
  zie pagina 14.49

licht gebogen profiel
(130 x 66 mm), incl. spanbevestiging,
voorgemonteerde waterpas, 
aardingstoebehoren
en plafondrozet

2,7 – 3 m 1 DAS2452700ELN

1  DAS24527009016

3 – 3,3 m 1 DAS2453000ELN

1  DAS24530009016

3,3 – 3,6 m 1 DAS2453300ELN

1  DAS24533009016

Scheidingsschot voor DA 200-45 scheidingsschot 2 m (apart te bestellen) 50 m M2024

Adapter voor enkelvoudige
apparatuur 45 mm

laat de verticale montage toe
van enkelvoudige app. 45 mm *

10 L4770

Enkelvoudige zuilen DA 200-80
voor app. 45 mm (met houder) 
60 mm, app. ecoline en CEE
met spanbevestiging

licht gebogen profiel
(68 x 98 mm), incl. spanbevestiging,
voorgemonteerde waterpas, 
aardingstoebehoren,
scheidingsschot en plafondrozet

2,5 – 2,8 m 1 DAS802500ELN

1  DAS8025009016

2,8 – 3,1 m 1 DAS802800ELN

1  DAS8028009016

3,1 – 3,4 m 1 DAS803100ELN

1  DAS8031009016

3,4 – 3,7 m 1 DAS803400ELN

1  DAS8034009016

Dubbele zuilen DA 200-80
voor app. 45 mm (met houder) 
60 mm, app. ecoline en CEE
met spanbevestiging

licht gebogen profiel
(136 x 98 mm), incl. spanbevestiging,
voorgemonteerde waterpas, 
aardingstoebehoren,
scheidingsschot en plafondrozet

2,5 – 2,8 m 1 DAS2802500ELN

1  DAS28025009016

2,8 – 3,1 m 1 DAS2802800ELN

1  DAS28028009016

3,1 – 3,4 m 1 DAS2803100ELN

1  DAS28031009016

3,4 – 3,7 m 1 DAS2803400ELN

1  DAS28034009016

Rozette voor zuilen
met spanbevestiging
(als vervangstuk)

voor DA 200-45, enkel, antraciet 1 DAC459011

voor DA 200-45, enkel, wit 1  DAC459016

voor DA 200-45, dubbel, antraciet 1 DAC2459011

voor DA 200-45, dubbel, wit 1  DAC2459016

voor DA 200-80, enkel, antraciet 1 DAC809011

voor DA 200-80, enkel, wit 1  DAC809016

voor DA 200-80, dubbel, antraciet 1 DAC2809011

voor DA 200-80, dubbel, wit 1  DAC2809016

Afwerkingsset
(montage zonder vals plafond)

verbergt de kabels, de stang 
en de montagevoet

1 L1840

L4770

DAS452700ELN

DAC809011

L1840 * Behalve enkelvoudig stopcontact gallery
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tehalit.DA 200 - Mobiele zuilen
Apparatuur 45 mm, 60 mm, CEE en ecoline

2 varianten :
-  Energiezuilen met flexibele buis (F) voor : 

apparatuur 45 mm, 
apparatuur 60 mm en app. ecoline.

-  Eenvoudige en snelle éénmansmontage.
-  Profielen : enkelvoudig en dubbel.

Materiaal :
-  Sokkel en deksel in aluminium.
-  Eindstuk in polyamide / aluminium gegoten.
-  Plafondrozet in polyamide.
-  Standvoet in gietijzer.

Andere standaard RAL-kleuren op aanvraag.

Kleuren :
Aluminium geanodiseerd, ELN
Wit, RAL 9016
Lichtgrijs, RAL 7035
Zwart, RAL 9011

 Apparatuur, vanaf pagina 14.07
 Keuzemenu voor profiellengtes, pagina 14.52
 

DAF802000ELN

L4770

DAFF20009011

Omschrijving Karakteristieken Spanhoogte Verp. Ref.

Enkelvoudige zuilen DA 200-45
voor app. 45 mm
met flexibele buis

Apparatuur gallery 45 mm 
  zie pagina 14.49

licht gebogen profiel (66 x 66 mm), 
incl. flexibele buis (lengte 2 m, 
diam. 40 mm), deksel, plafondrozet 
en aardingstoebehoren
zonder standvoet

2 m 1 DAF452000ELN

1  DAF4520009016

Dubbele zuilen DA 200-45
voor app. 45 mm
met flexibele buis

Apparatuur gallery 45 mm
  zie pagina 14.49

licht gebogen profiel (130 x 66 mm), 
incl. flexibele buis (lengte 2 m, 
diam. 40 mm), deksels, plafondrozet 
en aardingstoebehoren
zonder standvoet

2 m 1 DAF2452000ELN

1  DAF24520009016

Scheidingsschot voor DA 200-45 scheidingsschot 2 m voor DA 200-45 50 m M2024

Adapter voor enkelvoudige
apparatuur 45 mm

laat de verticale montage toe
van apparatuur 45 mm *

10 L4770

Enkelvoudige zuilen DA 200-80
voor app. 45 mm (met houder), 
60 mm en ecoline
met flexibele buis

licht gebogen profiel (68 x 98 mm), 
incl. flexibele buis (lengte 2 m, 
diam. 40 mm), deksel, scheidingsschot, 
plafondrozet en aardingstoebehoren
zonder standvoet

2 m 1 DAF802000ELN

1  DAF8020009016

Dubbele zuilen DA 200-80
voor app. 45 mm (met houder), 
60 mm en ecoline
met flexibele buis

licht gebogen profiel (136 x 98 mm), 
incl. flexibele buis (lengte 2 m, 
diam. 40 mm), deksels, scheidingsschot, 
plafondrozet en aardingstoebehoren
zonder standvoet

2 m 1 DAF2802000ELN

1  DAF28020009016

Standvoeten voor
enkelvoudige zuil
DA 200-45 / DA 200-80

bestaat uit gietijzer (altijd apart te bestellen)
gewicht : 15 kg 
grootte : 300 x 300 x 26 mm

1 DAFF20009011

1 DAFF20007035

Standvoeten voor
dubbele zuil
DA 200-45 / DA 200-80

bestaat uit gietijzer (altijd apart te bestellen)
gewicht : 15 kg
grootte : 300 x 340 x 26 mm

1 DAFF220009011

1 DAFF220007035

* Behalve enkelvoudig stopcontact gallery
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DAP45650ELN

L4770

DAP280650ELN

tehalit.DA 200 - Minizuilen
Apparatuur 45 mm, 60 mm, ecoline en CEE

2 varianten : 
-  Minizuilen Pac Post (P) voor : 

apparatuur 45 mm, 
apparatuur 60 mm, app. ecoline en CEE.

-  Profielen : enkelvoudig en dubbel.

Materiaal :
-  Sokkel en deksel in aluminium.
-  Eindstuk in polyamide.
-  Bodemplaat in staal.

Andere standaard RAL-kleuren op aanvraag.

Kleuren :
Aluminium geanodiseerd, ELN
Wit, RAL 9016

 Apparatuur, vanaf pagina 14.07

Omschrijving Karakteristieken Hoogte Verp. Ref.

Enkelvoudige minizuilen
DA 200-45 voor app. 45 mm

Apparatuur gallery 45 mm
 zie pagina 14.49

aluminium energiezuiltje voor
installatie van apparatuur
45 mm, afm. 66 x 66 mm;
afm. voetplaat : 137 x 137 mm

650 mm 1  DAP45650ELN

1  DAP456509016

Dubbele minizuilen
DA 200-45 voor app. 45 mm

Apparatuur gallery 45 mm
  voir page 14.49

aluminium energiezuiltje voor
installatie van apparatuur
45 mm, afm. 130 x 66 mm;
afm. voetplaat : 136 x 200 mm

650 mm 1  DAP245650ELN

1  DAP2456509016

Scheidingsschot voor
DA 200-45

scheidingsschot in PVC,  
lengte 2 m, apart te bestellen

50 m M2024

Adapter voor enkelvoudige
apparatuur 45 mm

laat de verticale montage toe
van apparatuur 45 mm *

10 L4770

Enkelvoudige minizuilen
DA 200-80 voor app. 45 mm 
(met houder), 60 mm, app. 
ecoline en CEE

aluminium energiezuiltje voor
installatie van apparatuur
45 mm (met houder), 60 mm, 
ecoline en CEE, afm. 68 x 98 mm;
afm. voetplaat : 139 x 168 mm

650 mm 1 DAP80650ELN

1  DAP806509016

Dubbele minizuilen
DA 200-80 voor app. 45 mm 
(met houder), 60 mm, app. 
ecoline en CEE

aluminium energiezuiltje voor
installatie van apparatuur
45 mm (met houder), 60 mm, 
ecoline en CEE, afm. 136 x 98 mm;
afm. voetplaat : 168 x 200 mm

650 mm 1 DAP280650ELN

1  DAP2806509016

Scheidingsschot voor 
DA 200-80

scheidingsschot in PVC,  
lengte 2 m, apart te bestellen

50 m M2026

* Behalve enkelvoudig stopcontact gallery
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tehalit.DA 200
Apparatuurhouders voor apparatuur 45 mm

 De houders voor apparatuur van het formaat 45 mm worden frontaal  
op het profiel geclipst van de (mini)zuil DA 200-80.

Kleuren :
Wit, RAL 9016
Zwart, RAL 9011
Alu gelakt, ALU

 Apparatuur gallery van het formaat 45 mm voor kabelkanalen, zie vanaf pagina 14.49

GT4519016

GT4529016

GT4539016

LFF79H

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Houders voor apparatuur 45 mm
h. 80 x l. 95 mm

enkelvoudige houder 1  GT4519016

1 GT4519011

1 GT451ALU

Houders voor apparatuur 45 mm
h. 80 x l. 140 mm

dubbele houder 1  GT4529016

1 GT4529011

1 GT452ALU

Houders voor apparatuur 45 mm
h. 80 x l. 185 mm

drievoudige houder 1  GT4539016

1 GT4539011

1 GT453ALU

Isolatiedoos voor apparatuurhouder 45 x 45 mm 1 LFF79H
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tehalit.DA 200
Montagedozen voor standaardapparatuur 60 mm

De inbouwdozen voor standaardapparatuur 60 mm worden frontaal op het profiel 
geclipst van de (mini)zuil DA 200-80.

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Enkelvoudige inbouwdoos
sterkstroom

inbouw van apparatuur 60 mm 1 G2850

Dubbele inbouwdoos
sterkstroom

inbouw van apparatuur 60 mm 1 G2860

Enkelvoudige inbouwkader
zwakstroom

inbouw van apparatuur 60 mm 1 G2870G2850

G2860

G2870
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tehalit.DA 200
Montagedozen voor CEE-apparatuur

Grote stabiele dozen voor montage in de (mini)zuilen DA 200-80.
Ze ontvangen CEE apparatuur tot 32 A en zijn compatibel met de verschillende
merken.

Afdekplaat in PC/ABS met vooruitsnijdingen volgens de grootte van het CEE 
stopcontact.
Garandeert een mooie afwerking.

Levering :
Montagedoos, 4 zelftappende schroeven en 2 trekontlastingen. 

Kleuren :
Wit, RAL 9016
Alu gelakt, ALU

G2745

G33759016

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Montagedoos voor
CEE-apparatuur

doos in polyamide, geleverd met 4 schroeven 
en 2 trekontlastingen
(asafstand CEE-stopcontact : 60 of 70 mm)

1 G2745

Afdekplaten afdekplaat te gebruiken in combinatie 
met de montagedoos voor CEE-apparatuur,
wit RAL 9016

1  G33759016

afdekplaat te gebruiken in combinatie 
met de montagedoos voor CEE-apparatuur,
alu gelakt

1 G3375LAN
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tehalit.DA 200
Apparatuur ecoline

-  ecoline wordt frontaal in de profielen van de zuilen en minizuilen DA 200-80 geclipst.
-  Weinig belemmering dankzij de snelverbindingstechniek.
-  Het dubbel stopcontact is dubbel geïsoleerd.
-  Stopcontacten met kinderveiligheid.
-  De ingangsfiche G4703 is nodig voor het aansluiten van het stopcontact.

Kleuren :
Voor afdekplaten.
Wit, RAL 9016
Alu gelakt, LAN

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Dubbel stopcontact 16 A,
250 V in wit RAL 9016

met snelbevestigingstechniek 1  GE20119016

Dubbel stopcontact 16 A,
250 V in rood

met snelbevestigingstechniek 1 GE20113020

Afdekplaten voor dubbel
stopcontact

modulaire afdekplaat 1  GB080209016

modulaire afdekplaat 1 GB08020LAN

Tussenplaatjes tussenplaatje voor combinaties
sterkstroom- / zwakstroomstopcontacten
met modulaire afdekplaat

1  GV0809016

1 GV080LAN

Ingangsfiche voor stopcontacten ecoline 1 G4703

Uitgangsfiche voor stopcontacten ecoline 1 G4713

Enkelvoudige montagekader
voor zwakstroom

inbouwkader voor
stopcontact ref. G3155

1 GLT1511

Dubbel stopcontact RJ45 dubbel data-stopcontact
Cat 6 UTP - ecoline

1 G3155

GE20119016

GB080209016

GV0809016

GLT1511

G4703

G3155

G4713
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tehalit.DA 200
Apparatuur ecoline

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Modulaire afdekplaat modulaire afdekplaat voor dubbel 
stopcontact RJ45,
horizontale / verticale montage.
Centraal afdekplaatje  
ref. GZUAE2XXXX afzonderlijk te bestellen

1  GR0800A9016

1 GR0800ALAN

Centraal afdekplaatje te combineren met de  
ref. GR0800AXXXX voor het dubbel
data-stopcontact ref. G3155

1  GZUAE2A9016

1 GZUAE2ALANGR0800A9016

GZUAE2A9016
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tehalit.NR
Uitrusting van een werkpost
met de stopcontactblokken
Een oplossing voor alle  
mogelijke configuraties
Het gamma stopcontactblokken werd ontwikkeld om snel en 
eenvoudig een antwoord te bieden aan alle configuraties  
waarop werkposten gevoed worden met sterk- en zwakstroom.

De voordelen voor u :

 - Een gamma dat aan alle behoeften, in sterk- en  
zwakstroom, specifieke netwerken (no break) voldoet.

 - Een stopcontactblok wordt snel en eenvoudig  
gemonteerd, dankzij de montagekaders.

 - Bevestigingsmethoden : d.m.v. schroeven,  
spanbandjes, lijm.

 - Een stevig en sober profiel in aluminium.

Technische karakteristieken :

 - 16 referenties die beantwoorden aan de behoeften :  
lege uit te rusten stopcontactblokken, uitgeruste en / of 
voorgekableerde stopcontactblokken.

 - De montagekaders zorgen voor twee functies : het  
bevestigen en het ronddraaien van de stopcontactblokken, 
zodat ze altijd in de juiste richting staan.

 - De afmeting van het profiel 54 x 54 mm : een minimum 
aan benodigde ruimte voor een maximum aan  
configuraties.



 14.13

U
itr

us
tin

g 
va

n 
b

ur
el

en

Ronddraaien tot 360°
De montagekaders kunnen 
tot 360° gedraaid worden, 
zodat de stopcontacten
altijd in de juiste richting
staan.

Een bestudeerd design
Profiel in aluminium 
uitgerust met apparatuur  
45 mm. De eindstukken en  
montagekaders zijn zwart, 
RAL 9011.

Goed doordachte  
eindstukken
Eindstuk met voorgestanste
gaten voor sterk- en 
zwakstroom, dit voor de 
uit te rusten of uitgeruste 
stopcontactblokken.

Een zeer breed gamma
stopcontactblokken :
-  leeg, uitgerust of 

voorgekableerd,  
-  met fiche voor 

snelbevestiging, 
-  met klemmen en  

reserveplaats voor  
stopcontacten RJ45.

Expert tips

03 040201
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tehalit.NR - Stopcontactblokken
Apparatuur 45 mm

-  Profiel in geanodiseerd aluminium, uitgerust met twee montagekaders.
-  Leeg of uitgerust volgens de verschillende standaard configuraties.
-  Scheiding tussen sterk- / zwakstroom.
-  Snelverbindingen standaard met de Winsta-techniek van het merk Wago.
-  Snelle en veilige aansluiting d.m.v. voorbestukte voedingskabels 

(zie pagina 14.15).
-  Speciale uitvoeringen op aanvraag.
-  Stopcontactblokken met snelbevestigingsfiches Wieland op aanvraag.

Materiaal :
Profiel in geanodiseerd aluminium, eindstukken en montagekaders in PVC.

Kleuren :
Eindstukken en montagekaders, zwart RAL 9011.

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Lege, uit te rusten  
stopcontactblokken

6 modules van 22,5 x 45 mm 1 NRF0006A00

8 modules van 22,5 x 45 mm 1 NRF0008A00

12 modules van 22,5 x 45 mm 1 NRF0012A00

16 modules van 22,5 x 45 mm 1 NRF0016A00

20 modules van 22,5 x 45 mm 1 NRF0020A00

Uitgeruste stopcontactblokken
met fiche voor snelbevestiging

3 stopcontacten 2P + A 1 NRF0003D00

4 stopcontacten 2P + A 1 NRF0004D00

6 stopcontacten 2P + A 1 NRF0006D00

3 stopcontacten 2P + A en 
2 stopcontacten no break 2P + A

1 NRF0023D00

4 stopcontacten 2P + A en 
3 stopcontacten no break 2P + A 

1 NRF0034D00

4 stopcontacten 2P + A en 
2 stopcontacten RJ45 Cat 6 UTP patch / patch

1 NRF4204D00

Kalibreerpen voor no break-stopcontacten 10 WS697

Uitgeruste stopcontactblokken
met aansluitklemmen en reserve

3 stopcontacten 2P + A en 
2 reservemodules van 22,5 mm

1 NRF0203B00

4 stopcontacten 2P + A en 
2 reservemodules van 22,5 mm

1 NRF0204B00

6 stopcontacten 2P + A en 
4 reservemodules van 22,5 mm

1 NRF0406B00

Uitgeruste en voorgekableerde
stopcontactblokken

4 stopcontacten 2P + A met 3 m kabel en fiche; 
2 stopcontacten RJ45 Cat 6 UTP
met 3 m kabel en fiche RJ45

1 NRF4204K00

6 stopcontacten 2P + A met 3 m kabel en fiche;
4 stopcontacten RJ45 Cat 6 UTP
met 3 m kabel en fiche RJ45

1 NRF4406K00

NRF0008A00

NRF0004D00

NRF0023D00

NRF4204D00

NRF0204B00

NRF4204K00
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tehalit.NR - Stopcontactblokken
Aansluitkabels en snelverbindingen

Verschillende gepreconfectioneerde voedingskabels voor aansluiting van 
stopcontactblokken of ecoline-stopcontacten.

Alle combinaties met haakse stekkers en ingangs- / uitgangsfiches van het type
Winsta van het merk WAGO (snelverbindingen).

Veilige aansluitingen.

Omschrijving Karakteristieken Lengte. Verp. Ref.

Volledige aansluitings-
en uitbreidingskit 

bestaat uit :
-  voedingskabel 5 m met haakse 

stekker en ingangsfiche
-  2 verbindingskabels met  

ingangs- / uitgangsfiche (300 mm)
-  tweevoudige verdeler voor 

parallelschakeling

1 G7150

Voedingskabels voedingskabel met haakse 
stekker en 3-polige ingangsfiche

1 m 1 G4721

2 m 1 G4731

3 m 1 G4741

4 m 1 G4751

5 m 1 G4761

Verbindingskabels 3-polige kabel 3 x 2,5 mm2 , PVC, 
Eca met ingangs- / uitgangsfiche

0,6 m 1  GKWAD03006

1,5 m 1  GKWAD03015

2,5 m 1  GKWAD03025

5 m 1  GKWAD03050

3-polige kabel 3 x 2,5 mm², 
halogeenvrij, Cca

0,6 m 1  GKWAD13006

1,5 m 1  GKWAD13015

2,5 m 1  GKWAD13025

5 m 1  GKWAD13050

Tweevoudige verdeler voor parallelschakeling van de
stopcontacten

1 G4773

Ingangsfiche noodzakelijk voor de uitrusting van
een aansluitkabel

1 G4703

Uitgangsfiche noodzakelijk voor de uitrusting van  
een verbindingskabel

1 G4713

G7150

G4741

G4703

G4713

G4773

GKWAD03015
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Telescopische  
stopcontactmodules 
voor inbouw in burelen,
keukens...

De voordelen voor u :

 - Flexibel systeem, kan verborgen worden.

 - Plaatswinst.

 - Voeding van sterk- / zwakstroom.

 - Stevig profiel in aluminium.

 - Onberispelijk design.

Technische karakteristieken :

 - Materiaal : aluminium / PVC alu gelakt.

 - Boordiameter : 102 mm.

 - Speciale uitvoeringen op aanvraag.

 - Sopcontacten in antraciet; 230 V 2P + A;  
kinderveiligheid.

 - Stopcontacten RJ45 Cat 6; patch / patch.
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Telescopische stopcontactmodules

Stopcontactmodule voor inbouw. Benodigde ruimte voor de inbouw van  
de stopcontactmodule vanaf de bovenkant van het werkblad : 34 cm.
Boordiameter : 102 mm.
Maximum dikte werkblad : 50 mm.

Materiaal :
Aluminium / PVC

Kleuren :
Profiel in geanodiseerd aluminium.
Deksel in gelakt alu.
Stopcontacten in antraciet.

Speciale uitvoeringen op aanvraag

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Stopcontactmodule 
voor inbouw

3 stopcontacten 230 V 2P + A; 
kinderveiligheid; voedingskabel : 3 m

1 G7343LAN

Stopcontactmodule 
voor inbouw

3 stopcontacten 230 V 2P + A; 
2 stopcontacten RJ45 Cat 6, patch / patch;
kinderveiligheid; voedingskabel : 3 m

1 G7345LAN

Klokboor diam. 102 mm, 
voor de inbouw van de stopcontactmodule

1 G7059

G7343LAN

G7345LAN

G7059
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Toebehoren voor het inrichten 
van de werkposten

Dankzij een volledig gamma toebehoren biedt Hager de 
mogelijkheid om een homogeen en compleet systeem te 
creëren, in harmonie met alle andere producten zoals de 
minizuilen, stopcontactblokken en -modules, enz.... .

De voordelen voor u :

 - De verschillende producten zijn compatibel onder elkaar.

 - Gebruiksvriendelijke en snelle installatie.

 - Evolutieve en flexibele werkplaatsen.

 - Gemakkelijk uit te breiden.

 - Geordende geleiding van de kabels.

Technische karakteristieken :

 - Kleuren : lichtgrijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005).

 - Vloergoten in polyamide of in geanodiseerd aluminium.

 - Universele verdeler in staal, gelakt in RAL 7035 of 9005.

 - De vloergoten zijn voorzien van scheidingsschotten  
om sterk- van zwakstroom te scheiden.

 - Met de flexibele vloergoot kan de krommingsstraal 
van 250 mm in acht genomen worden.
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Een volledige  
toegankelijkheid 
Om de kabels in de ronde 
koker te steken, moet u 
gewoon met de vingers op 
de zijkant drukken.

Configuraties tot in het 
oneindige
De voeding van de stopcon-
tactmodules op het bureau 
gebeurt via kabels die van 
de vloergoten naar boven 
lopen in een buigzame ronde 
koker. Er zijn ook andere 
configuraties mogelijk.

Wanneer stevigheid het
belangrijkste wordt
De aluminium vloergoot 
biedt een optimale  
bescherming van de kabels.
Dankzij tussenschotten 
zorgt deze zeer stevige 
vloergoot voor de scheiding 
van sterk- en zwakstroom.

Soepel of vast
Om de soepele vloergoot  
te sluiten moeten alle  
elementen gewoon in elkaar 
geschoven worden.

05
De verschillende
vloergoten verenigen zich  
De verschillende vloer-
gootsystemen worden met 
elkaar verbonden via een  
universele verdeler.

Expert tips

03 040201
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Buigzame ronde koker en toebehoren

-  Buigzame ronde koker voor het transport van de kabels van de vloer naar de 
stopcontactblokken.

-  Degelijke bescherming van de kabels dankzij de stevigheid van de koker.
-  Kan makkelijk worden geopend / gesloten dankzij het klikmechanisme.
-  Verdeling van kabels voor sterk- / zwakstroom.
-  Beweegt heel soepel in alle richtingen en houdt rekening met de  

krommingsstraal van de kabels.
-  Uitbreiding door het gewoon in elkaar klikken van de schakels.

Materiaal : polyamide

Kleuren :
Lichtgrijs, RAL 7035
Antraciet, RAL 7021
Zwart, RAL 9005

Levering : 1 m (18 schakels)

Omschrijving Karakteristieken Lengte Verp.. Ref.

Buigzame ronde kokers koker met 2 compartimenten voor
de verdeling van sterkstroom- /
zwakstroomkabels, houdt rekening
met een krommingsstraal van
250 mm; diam. : 70 mm

1 m 1 RK17035

1 RK19005

Aansluitvoeten voet incl. aansluitadapter met
trekontlasting voor bevestiging
op de vloer of aan het plafond,
materiaal : plaatstaal / PVC

1 G71417035

1 G71417021

Aansluitadapters aansluitadapter met trekontlasting
voor bevestiging op de vloer  
of aan het plafond

20 RKA7035

20 RKA9005

Buigzame ronde kokers
Set versie vloer / bureau

-  koker met 2 compartimenten voor 
de verdeling van sterkstroom- /  
zwakstroomkabels, houdt rekening  
met krommingsstraal van 250 mm  
(14 schakels)

-  voor de verdeling van de kabels 
van de vloer naar het bureau

- 2 adapters
- voet

0,8 m 1 G71117035

1 G71117021

Wandhouder voor bevestiging van de ronde
koker aan de wand

5 RKWH000

RK17035

G71417035

RKA7035

G71117035

RKWH000
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Buigzame ronde koker en toebehoren

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Voetafdekkappen voor aansluiting 
op flexibele vloergoot FK1XXXX

tweedelige afdekkap voor overgang 
van flexibele vloergoot op ronde koker
(in combinatie met voet G7141XXXX)

1  G71227035

1 G71227021

Voetafdekkappen voor 
aansluiting op aluminium 
vloergoot AKA181250ELN

tweedelige afdekkap voor overgang 
van aluminium vloergoot op ronde koker
(in combinatie met voet G7141XXXX

1 G71237035

1 G71237021

Voetafdekkappen voor 
aansluiting op ondervloer

tweedelige afdekkap voor overgang 
van ondervloer op ronde koker
(in combinatie met voet G7141XXXX)

1 G71267035

1 G71267021

Kabeluitgangen voor technische 
vloer, droog gereinigd

Diam. 150 mm, 
opening voor inbouw 120 mm

dikte technische vloer > 32 mm 1  LAR02KR9005

dikte technische vloer < 32 mm 1  LAR02KR9005
+  BSR02R

Rozetten ter afdichting van de kabeluitgang LAR02KR9005 
in combinatie met de ronde flexibele koker

1  RKR7035

1 RKR9005

G71227035

G71237035

G71267035

LAR02KR9005

BSR02R

RKR7035



 14.22 Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

Flexibele vloergoot en toebehoren

L5106

G71407035

Flexibele vloergoot van geringe hoogte voor verdeling van kabels over de vloer.

Houdt rekening met de krommingsstraal van 250 mm.

2 compartimenten voor de verdeling van de sterkstroom- / zwakstroomkabels.

Materiaal : polyamide

Kleuren :
Lichtgrijs, RAL 7035
Antraciet, RAL 7021
Zwart, RAL 9005

Levering : 1 m

Omschrijving Karakteristieken Lengte Verp. Ref.

Flexibele vloergoten kanaal met 2 compartimenten voor
verdeling van sterkstroom- /
zwakstroomkabels, houdt rekening
met krommingsstraal van 250 mm;
afm. : 20 x 83 mm

1 m 1 FK17035

1 FK19005

Houder met trekontlasting houder voor bevestiging van de
vloergoot op de vloer of wand

1 FKWB000

Beschermingsplaat - als bijkomende bescherming
- materiaal : plaatstaal
- kleuren : RAL 7035 of RAL 9005

1 m 1 FKS7035

1 FKS9005

Bodembevestiging -  om flexibele vloergoot op de 
vloer te bevestigen

- materiaal : plaatstaal
- kleuren : RAL 7035 of RAL 9005

0,5 m 1 FKH7035

1 FKH9005

Universele verdeler, 
compleet

-  voor de overgang van alu vloergoten 
AKA181250ELN naar de flexibele vloergoten 
FK1XXXX

- tweedelig : voet en deksel
- materiaal : plaatstaal
- kleuren : RAL 7035 of RAL 9005

1 FKB7035

1 FKB9005

Dubbelzijdige kleefband voor bevestiging van de vloergoot,
breedte 19 mm

1 L5106

Universele verdeler, deksel -  deksel voor verandering van richting met 
aluminium vloergoten AKA181250ELN

- materiaal : plaatstaal
- kleuren : RAL 7035 of RAL 7021

1 G71407035

1 G71407021

FK17035

FKWB000

FKS7035

FKH7035

FKB7035
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Flexibele vloergoot en toebehoren

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Kabeluitgang voor technische vloer, 
droog gereinigd

Diam. 150 mm, 
opening voor inbouw 120 mm

De flexibele vloergoot FK17035 is 
combineerbaar met de kabeluitgang 
LAR02MKS vervaardigd uit zilverkleurig 
metaal

dikte technische vloer > 32 mm 1  LAR02MKS

1  LAR02KK9005

dikte technische vloer < 32 mm 1  LAR02MKS
+  BSR02R

1  LAR02KK9005
+  BSR02R

LAR02MKS

LAR02KK9005
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Vaste vloergoten

Vloergoot
Om de kabels over de vloer te geleiden.

In PVC :
-  1 of 4 compartimenten.
-  Deksel en sokkel in PVC.

Levering : 
Geperforeerde sokkel en deksel 2 m,
andere lengtes op aanvraag (max. 6 m).

Kleuren :
Grijs, RAL 7030
Lichtgrijs, RAL 7035
Donkerbruin, RAL 8014

In aluminium :
-  Vloergoot in aluminium voor een hoge belasting.
-  2 of 4 compartimenten.
-  Goed toegankelijk via het deksel.

Levering : 
2 m, andere lengtes op aanvraag (max. 6 m).

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Vloergoot
PVC

afmetingen 11 x 41 mm, grijs 70 m SL1104007030

Vloergoot
PVC

afmetingen 17 x 75 mm, grijs 32 m SL1807507030

afmetingen 17 x 75 mm, lichtgrijs 32 m SL1807507035

afmetingen 17 x 75 mm, donkerbruin 32 m SL1807508014

Vloergoot
deksel in alu,
sokkel in PVC

afmetingen 17 x 75 mm, aluminium 10 m SLA180750ELN

Vloergoot
in aluminium

125

80

18

afmetingen 18 x 125 mm, aluminium
2 compartimenten

12 m AKA181250ELN

SL1104007030

SL1807507030

SLA180750ELN

AKA181250ELN
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Verdelers voor energie en data

Verdelers voor energie :
-  De verdeler (Consolidation Point) maakt een flexibele en gedecentraliseerde 

aansluiting voor aansluitdozen in de technische vloeren.
-  Voor aansluitkabels met diam. 9 - 17 mm door de wartels M25  

met trekontlasting.
- Keuze tussen verdelers met connectoren Wieland GST 18/3 of Wago Winsta.
- Voeding : 400 V AC 3 / 16 A op de dubbele veerklemmen 4 mm².

Materiaal :
Metalen doos in gegalvaniseerd staal met een dikte van 1 mm volgens  
DIN EN 10327.

Kleuren :
Fiches in wit, equivalent RAL 9010
Fiches in zwart, equivalent RAL 9005

Afmetingen :
Lengte x Breedte x Hoogte : 385 x 195 x 45 mm

Fiches en aansluitkabels Wago Winsta zie pagina 14.15

SPWG069010

SPWG129010

SPWG669010

G3160

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Energieverdeler
met 6 aansluitfiches

6 aftakkingen in 230 V 16 A, 
bedrading in 2,5 mm²

energieverdeler 6 witte fiches Wieland 1 SPWG069010

energieverdeler 6 zwarte fiches Wieland 1 SPWG069005

energieverdeler 6 witte fiches Wago 1 SPWA069010

energieverdeler 6 zwarte fiches Wago 1 SPWA069005

Energieverdeler
met 12 aansluitfiches

12 aftakkingen in 230 V 16 A, 
bedrading in 2,5 mm²

energieverdeler 12 witte fiches Wieland 1 SPWG129010

energieverdeler 12 zwarte fiches Wieland 1 SPWG129005

energieverdeler 12 witte fiches Wago 1 SPWA129010

energieverdeler 12 zwarte fiches Wago 1 SPWA129005

Energieverdeler
met 2 x 6 aansluitfiches

2 x 6 aftakkingen in 230 V 16 A, 
bedrading in 2,5 mm²

energieverdeler 12 fiches (6 wit/6 zwart) Wieland 1 SPWG669010

energieverdeler 12 fiches (6 wit/6 zwart) Wago 1 SPWA669010

Verdeler zwakstroom 
met 6 connectoren RJ45 Cat 6A

uitgerust met dekseltje tegen stof 
materiaal : PC / ABS (halogeenvrij)

1 G3160
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tehalit.UK 
Verzonken vloergoten

Deze flexibele oplossing voor alle vloersoorten overtuigt 
dankzij zijn concrete montagevoordelen : de geprefabriceer-
de verzonken vloergoten zorgen voor een snelle en een-
voudige montage op de werf. De deksels van de vloergoten 
kunnen eenvoudig worden verwijderd voordat de chape ge-

goten wordt, zodat het leggen van kabels langs boven heel 
eenvoudig wordt (zonder de kabels te trekken). Alle verzonken 
vloergoten en vloerdozen zijn gemaakt in gegalvaniseerd 
plaatstaal volgens DIN EN 10327. Het complete systeem is 
zeer goed beschermd tegen corrosie.

De voordelen voor u :

 - Eenvoudige montage van de kabelkanalen  
en de vloerdozen.

 - Eenvoudige plaatsing van de kabels dankzij  
het verwijderbare deksel.

 - Ingebouwde scheidingsschotten voor een scheiding 
van de sterk- / zwakstroomkabels.

Technische karakteristieken :

 - Materiaal : gegalvaniseerd plaatstaal.

 - Afmetingen : 
hoogtes : 28, 38, 48 mm, 
breedtes : 190, 240, 340 mm.

 - Levering : sokkel met deksel, lengte : 2000 mm.

 - Dikte van het plaatstaal : 
deksel : 1,25 mm, 
sokkel : 1 mm.
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tehalit.UK
Systeemoverzicht

tehalit.UK

1 Kabelkanaal bestaande uit sokkel en deksel

2 Koppelstuk

3 Beugel

4 Eindstuk

5 Stijgstuk

6 Universele vloerdoos met zijwanden in PVC

7 Universele vloerdoos met zijwanden in plaatstaal

8 Montagedeksel

9 Buisingangen

1

2

3

4

6

7

 

9

5

8

1

1

1
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tehalit.UK
Verzonken vloergoten, breedte 190 mm

Vloergoot tehalit.UK volgens DIN EN 50085-1 en 2-2 voor installatie op beton  
en te verzinken in de chape.

Afneembare deksels voor het snel en eenvoudig leggen van de kabels.

Levering :
Sokkel en deksel, lengte 2000 mm. 

28Verzinkt

Verpakking

UK190283

2 m

38Verzinkt

Verpakking

UK190382

2 m

28Verzinkt

Verpakking

UK190282

2 m

Volledig kanaal
sokkel en deksel
plaatstaal

Kanaalhoogte
mm

UK190283

UK190382

UK190282

UK190383

38Verzinkt

Verpakking

UK190383

2 m

UK190483

UK190482

48Verzinkt

Verpakking

UK190482

2 m

48Verzinkt

Verpakking

UK190483

2 m
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tehalit.UK
Verzonken vloergoten, breedte 190 mm

Materiaal :
Gegalvaniseerd plaatstaal volgens DIN EN 10327.

Materiaaldikte :
Deksel : 1,25 mm,
sokkel : 1 mm.
    

 Technische karakteristieken, zie pagina 14.53

UKE190280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b= 190 mm

UKS190280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b= 190 mm

UKB190280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b= 190 mm

UKK190283

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b= 190 mm

UKM190280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b= 190 mm

UKE190380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b= 190 mm

UKS190380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b= 190 mm

UKB190380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b= 190 mm

UKK190382

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b= 190 mm

UKM190380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b= 190 mm

UKE190280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b= 190 mm

UKS190280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b= 190 mm

UKB190280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b= 190 mm

UKK190282

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b= 190 mm

UKM190280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b= 190 mm

Koppelstuk
Plaatstaal

Uitzettingsmof
Plaatstaal

Stijgstuk
Plaatstaal

Beugel
Plaatstaal

Eindstuk
Plaatstaal

UKE190380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b= 190 mm

UKS190380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b= 190 mm

UKB190380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b= 190 mm

UKK190383

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b= 190 mm

UKM190380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b= 190 mm

UKE190480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b= 190 mm

UKS190480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b= 190 mm

UKB190480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b= 190 mm

UKK190482

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b= 190 mm

UKM190480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b= 190 mm

UKE190480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b= 190 mm

UKS190480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b= 190 mm

UKB190480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b= 190 mm

UKK190483

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b= 190 mm

UKM190480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b= 190 mm
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tehalit.UK
Verzonken vloergoten, breedte 240 mm

Vloergoot tehalit.UK volgens DIN EN 50085 1 en 2-2 voor installatie op beton en 
te verzinken in de chape.

Afneembare deksels voor het snel en eenvoudig leggen van de kabels.

Levering :
Sokkel en deksel, lengte 2000 mm.

28Verzinkt

Verpakking

UK240283

2 m

38Verzinkt

Verpakking

UK240382

2 m

28Verzinkt

Verpakking

UK240282

2 m

Volledig kanaal
sokkel en deksel
plaatstaal

Kanaalhoogte
mm

UK240283

UK240382

UK240282

UK240383

38Verzinkt

Verpakking

UK240383

2 m

UK240483

UK240482

48Verzinkt

Verpakking

UK240482

2 m

48Verzinkt

Verpakking

UK240483

2 m
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tehalit.UK
Verzonken vloergoten, breedte 240 mm

Materiaal :
Gegalvaniseerd plaatstaal volgens DIN EN 10327.

Materiaaldikte :
Deksel : 1,25 mm,
sokkel : 1 mm.
    

 Technische karakteristieken, zie pagina 14.53

UKE240280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 190 mm

UKS240280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 190 mm

UKB240280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 190 mm

UKK240283

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 190 mm

UKM240280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 190 mm

UKE240380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 190 mm

UKS240380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 190 mm

UKB240380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 190 mm

UKK240382

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 190 mm

UKM240380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 190 mm

UKE240280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 190 mm

UKS240280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 190 mm

UKB240280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 190 mm

UKK240282

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 190 mm

UKM240280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 190 mm

Koppelstuk
plaatstaal

Uitzettingsmof
plaatstaal

Stijgstuk
plaatstaal

Beugel
plaatstaal

Eindstuk
plaatstaal

UKE240380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 190 mm

UKS240380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 190 mm

UKB240380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 190 mm

UKK240383

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 190 mm

UKM240380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 190 mm

UKE240480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 190 mm

UKS240480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 190 mm

UKB240480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 190 mm

UKK240482

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 190 mm

UKM240480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 190 mm

UKE240480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 190 mm

UKS240480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 190 mm

UKB240480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 190 mm

UKK240483

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 190 mm

UKM240480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 190 mm
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Verzonken vloergoten, breedte 340 mm

Vloergoot tehalit.UK volgens DIN EN 50085 1 en 2-2 voor installatie op beton en 
te verzinken in de chape.

Afneembare deksels voor het snel en eenvoudig leggen van de kabels.

Levering :
Sokkel en deksel, lengte 2000 mm.

28Verzinkt

Verpakking

UK340283

2 m

38Verzinkt

Verpakking

UK340382

2 m

28Verzinkt

Verpakking

UK340282

2 m

Volledig kanaal
sokkel en deksel
plaatstaal

Kanaalhoogte
mm

UK340283

UK340382

UK340282

UK340383

38Verzinkt

Verpakking

UK340383

2 m

UK340482

48Verzinkt

Verpakking

UK340482

2 m

48Verzinkt

Verpakking

UK340483

2 m

UK340483
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tehalit.UK
Verzonken vloergoten, breedte 340 mm

Materiaal :
Gegalvaniseerd plaatstaal volgens DIN EN 10327.

Materiaaldikte :
Deksel : 1,25 mm,
sokkel : 1 mm.
   

 Technische karakteristieken, zie pagina 14.53

UKE340280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 340 mm

UKS340280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 340 mm

UKB340280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 340 mm

UKK340283

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 340 mm

UKM340280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 340 mm

UKE340380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 340 mm

UKS340380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 340 mm

UKB340380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 340 mm

UKK340382

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 340 mm

UKM340380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 340 mm

UKE340280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 340 mm

UKS340280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 340 mm

UKB340280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 340 mm

UKK340282

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 340 mm

UKM340280

1 stuk

Afm. a = 28 mm
Afm. b = 340 mm

Koppelstuk
plaatstaal

Uitzettingsmof
plaatstaal

Stijgstuk
plaatstaal

Beugel
plaatstaal

Eindstuk
plaatstaal

UKE340380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 340 mm

UKS340380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 340 mm

UKB340380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 340 mm

UKK340383

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 340 mm

UKM340380

1 stuk

Afm. a = 38 mm
Afm. b = 340 mm

UKE340480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 340 mm

UKS340480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 340 mm

UKB340480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 340 mm

UKK340482

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 340 mm

UKM340480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 340 mm

UKE340480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 340 mm

UKS340480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 340 mm

UKB340480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 340 mm

UKK340483

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 340 mm

UKM340480

1 stuk

Afm. a = 48 mm
Afm. b = 340 mm
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Universele vloerdozen

-  Universele verzonken vloerdoos volgens DIN EN 50085-1 en 2-2.
-  Met inliggende hoogteregeling.
-  Met hechtingshaakjes voor de vloergoten en soepele transparante zijwanden  

in PVC te verzinken in de chape.
-  Eenvoudige aansluiting van de verzonken kanalen door een inkeping te maken  

in de zijwand d.m.v. een mes/schaar.
-  Ontworpen om de aansluitdozen te ontvangen d.m.v. het montagedeksel  

(apart te bestellen), zie pagina 14.35.

-  Geleverd met voorgemonteerde nivelleerstangen met geluidsdemping.
-  Aansluitdozen voor montage in de universele vloerdoos, zie vanaf pagina 14.38.

 Technische karakteristieken, zie pagina 14.54

UDB2120170

UDB3120170

UDS3070120

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Universele vloerdozen met
bodemplaat, grootte 2
voor max. 4 kanalen met
nominale breedte 240 mm

50 - 80 mm 8 UDB2050080

75 - 125 mm 5 UDB2075125

120 - 170 mm 9 UDB2120170

165 - 215 mm 5 UDB2165215

215 - 265 mm 5 UDB2215265

Universele vloerdozen met
bodemplaat, grootte 3
voor max. 4 kanalen met
nominale breedte 340 mm

50 - 80 mm 8 UDB3050080

75 - 125 mm 5 UDB3075125

120 - 170 mm 7 UDB3120170

165 - 215 mm 5 UDB3165215

215 - 265 mm 5 UDB3215265

-  Universele verzonken vloerdoos volgens DIN EN 50085-1 en 2-2.
-  Met inliggende hoogteregeling.
-  Met vloerplaat en zijwanden in plaatstaal te verzinken in de chape.
-  Ontworpen om de aansluitdozen te ontvangen d.m.v. het montagedeksel  

(apart te bestellen), zie pagina 14.35.
-  De zijwanden in plaatstaal zijn voorzien van perforaties om de tehalit 

UK-vloergoten te ontvangen.
-  Minimale montagehoogte : 70 mm.

-  Hoogteregeling boven de 120 mm enkel mogelijk met een ophoogkader.
-  Aansluitdozen voor montage in de universele vloerdoos, zie vanaf pagina 14.38.

 Technische karakteristieken, zie pagina 14.54

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Universele vloerdoos met
stalen zijwanden, grootte 3
voor max. 4 kanalen met
nominale breedte 340 mm

70 - 120 mm 3 UDS3070120
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UDM2200Q06

UDM3215SLR06

tehalit.UK
Universele vloerdozen, montagedeksels

Materiaal : 
gegalvaniseerd plaatstaal volgens DIN EN 10327.

Materiaaldikte : 
4 mm.

 Technische karakteristieken, zie pagina 14.54

UDM3215R06

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Montagedeksels, grootte 2
-  voor montage van de aansluitdozen 

of de trekdozen
- afmetingen : 290 x 290 mm

vol 5 UDM2000BLD

uitsnijding E04 (147 x 247 mm) 10 UDM2147E04

uitsnijding E09 (200 x 253 mm) 10 UDM2200E09

uitsnijding Q06 (200 x 200 mm) 10 UDM2200Q06

uitsnijding Q12 (244 x 244 mm) 10 UDM2244Q12

uitsnijding R06 (diam. 215 mm) 10 UDM2215R06

Montagedeksels, grootte 3
-  voor montage van de aansluitdozen 

of de trekdozen
- afmetingen : 360 x 360 mm

vol 5 UDM3000BLD

uitsnijding E04 (147 x 247 mm) 10 UDM3147E04

uitsnijding E09 (200 x 253 mm) 10 UDM3200E09

uitsnijding Q06 (200 x 200 mm) 10 UDM3200Q06

uitsnijding Q08 (294 x 294 mm) 10 UDM3294Q08

uitsnijding Q12 (244 x 244 mm) 10 UDM3244Q12

uitsnijding R06 (diam. 215 mm) 10 UDM3215R06

uitsnijding R10 (diam. 275 mm) 10 UDM3275R10

uitsnijding R12 (diam. 306 mm) UDM3306R12

Montagedeksels voor zware
belasting, grootte 3
-  voor montage van de aansluitdozen 

of de trekdozen
-  houder voor zware belasting 

met nivelleerstangen apart te 
bestellen 
 zie pagina 13.36

- afmetingen : 360 x 360 mm

uitsnijding Q06 (200 x 200 mm) 1 UDM3200SLQ06

uitsnijding Q12 (244 x 244 mm) 1 UDM3244SLQ12

uitsnijding R06 (diam. 215 mm) 1 UDM3215SLR06

uitsnijding R12 (diam. 306 mm) 1 UDM3306SLR12
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tehalit.UK
Universele vloerdozen, toebehoren

UDAR335

UDS32050RE

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Ophoogkaders -  ophoogkader in aluminium voor montagedeksel UDM
-  aanpassing van de universele vloerdozen volgens  

de hoger gelegen chape

grootte 2, hoogte 35 mm 1 UDAR235
grootte 3, hoogte 35 mm 1 UDAR335

Buisinvoeren voor universele
vloerdozen met zijwanden in
plaatstaal

-  buisinvoer in polyamide, voor aansluiting van  
elektrische installatiebuizen aan de verzonken  
doos UDS3070120

-  met uitbreekbare ingangen voor buizen  
met diameter 20, 32, 40 en 50 mm

1 UDS32050RE

Steunen voor zware belasting -  de houders voor zware belasting zijn beschikbaar  
in de vorm van een kit (met nivelleerschroeven)

-  wordt gebruikt met de universele vloerdozen UDB,  
UDS, grootte 3

-  steun wordt gebruikt met het montagedeksel voor zware 
belasting. Ondersteunt tot 20 kN
 Zie pagina 13.35
voor chapehoogte :

073 - 098 1 UDSLS098

093 - 118 1 UDSLS118

113 - 138 1 UDSLS138

138 - 163 1 UDSLS163

158 - 183 1 UDSLS183

178 - 203 1 UDSLS203

198 - 223 1 UDSLS223

Nietmachine De nietmachine zorgt voor het nieten  
van de flexibele zijwanden in PVC ter hoogte  
van de universele doos zodat de chape niet  
in de doos kan dringen

1 BKZHZ10

Nietjes De nietjes worden gebruikt in
de nietmachine ref. BKZHZ10
1 stuk = 5000 nietjes

1 BKZHZ12

Aardingsgeleiders
met kabelschoenen

steekbaar, dwarsdoorsnede
4 mm², voor de elektrische
verbinding van de sokkel met
de deksels of als verbinding
van de vormstukken

L = 150 mm 100 L4181GNGE

L = 300 mm 100 L4182GNGE

L = 600 mm 25 L4183GNGE

UDSLS098

BKZHZ10

BKZHZ12

L4181GNGE
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tehalit.UK
Bekistingselementen voor aansluitdozen

Materialen :
Vloerdoos : gegalvaniseerd plaatstaal.
Basisdrager : PVC, PP.
Bekistingselement : polystyreen.

Systeemvoordelen :
Kan de universele vloerdozen met de montagedeksels vervangen.
Geen nivellering meer nodig.

Vormen :
E04 : rechthoekig 147 x 247 mm
E09 : rechthoekig 200 x 253 mm
Q06 : vierkant 200 x 200 mm
Q08 : vierkant 294 x 294 mm
Q12 : vierkant 244 x 244 mm
R06 : rond 215 mm
R10 : rond 275 mm
R12 : rond 306 mm

Opmerking :
- Het bekistingselement plaatsen voor het gieten van de chape.
- Het bekistingselement kan verwijderd worden na het uitharden van de chape.

 Technische karakteristieken, zie vanaf pagina 14.58

Omschrijving Karakteristieken Verp.. Ref.

Vloerdoos met stalen zijwanden
voor bekistingselement

- 500 x 500 mm
- basisdrager voor bekistingselementen meegeleverd

1 SEBD500GT

Basisdrager voor
bekistingselementen
(geleverd met vloerdoos SEBD500GT)

- 350 x 350 mm
-  wordt ook gebruikt zonder vloerdoos  

(vb. enkele buizen)

1 SEGT350

Bekistingselementen voor
aansluitdozen

- hoogte 200 mm

bekistingselement VE04 SEVE04200

bekistingselement VE09 SEVE09200

bekistingselement VQ06 SEVQ06200

bekistingselement VQ08 SEVQ08200

bekistingselement VQ12 SEVQ12200

bekistingselement VR06 SEVR06200

bekistingselement VR10 SEVR10200

bekistingselement VR12 SEVR12200

SEBD500GT

SEGT350

SEVE04200



 14.38

Aansluitdozen 
Voor de verdeling van sterk- 
en zwakstroom via de vloer in 
tertiaire ruimten.

Rond, vierkant of rechthoekig...de aansluitdozen worden 
in een handomdraai in een technische vloer, chape of een 
vloer in beton gemonteeerd. Ze zijn ontworpen om sterk- en 
zwakstroom zo dicht mogelijk bij de werkposten te brengen.

In alle discretie : geen draden of kabels op de vloer. Het is 
de ideale oplossing voor burelen, vergaderzalen, winkels, 
autodealers, polyvalente zalen, musea, ontvangstzalen...

De voordelen voor u :

 - Compatibel met technische vloer of vloer  
in beton / chape.

 - Eenvoudige en snelle installatie.

 - Optimale hechting in vloerdozen of technische vloeren 
dankzij hun bevestigingssysteem met klauwen.

 - Twee versies : (vloer)bekleding van 5 of 12 mm.

 - Andere versies beschikbaar op aanvraag : 
dozen voor nat gereinigde vloeren (hermetisch), cassettes 
in RVS en bestand tegen zware belastingen tot 2 ton.

Technische karakteristieken :

 - Vormen : rond, rechthoekig, vierkant.

 - In polyamide, kleuren : donkergrijs RAL 7011  
of zwart RAL 9005.

 - Apparatuurhouders 45 mm voor 3 of 4 stopcontacten 
(6 tot 8 modules). Ontvangen ook apparatuur "gallery".

 - Apparatuurhouders kunnen op voorhand uitgerust  
en voorgekableerd worden.
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03 0401
Veiliger
Zeer goede hechting in de 
vloerdozen, technische 
vloeren dankzij de bevesti-
gingsklauwen van de dozen.

02
Performanter
Apparatuurhouder die 
op voorhand uitgerust 
en voorgekableerd kan 
worden.

Installatie van de aansluit-
dozen zonder nivellering
Dankzij de bekistingsele-
menten in polystyreen voor 
een chape met een diepte 
tot 200 mm.

Compatibel met de 
vloerdozen en -goten 
tehalit.UK
Hoogte van de vloerdozen 
regelbaar tot op de millimeter 
nauwkeurig.

07 0805
Aansluitdozen met 
beperkte inbouwdiepte
Voor inbouw vanaf 50 mm.

06
2 vloerbedekkingsdiktes
De ronde, vierkante of recht-
hoekige aansluitdozen in 
polyamide, zijn beschikbaar 
voor een vloerbekleding 
van 5 of 12 mm.

Een onberispelijke 
afwerking
Met behulp van de aansluit-
dozen in RVS voor een 
bekleding met parket, 
tegels, ... tot 12 mm.

Een hermetische 
oplossing
Voor vloeren die gereinigd
worden met water. (Deze 
producten komen niet voor 
in de catalogus, gelieve ons 
hiervoor te contacteren).

Expert tips
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tehalit.VE-EE
Aansluitdozen

-  In polyamide volgens DIN EN 50085-1 en 2-2 voor ruimten met droog   
gereinigde vloeren.

-  Met beschermingskader voor tapijten met bekledingsdikte 5 of 12 mm.
-  Universele bevestigingskit voor inbouw in de vloerdozen, vloerkanaalsystemen, 

technische vloeren.
-  Minimale montagediepte met bekledingsdikte van 5 mm : 77 mm.
-  Minimale montagediepte met bekledingsdikte van 12 mm : 84 mm.
-  Apparatuurhouders verlaagbaar per stappen tot 18 mm. 

Materiaal :
Polyamide

Kleuren :
RAL 7011, donkergrijs
RAL 9005, zwart

 Technische karakteristieken, zie vanaf pagina 14.54
 Apparatuurhouders 45 mm (gallery), zie pagina 14.48

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Aansluitdozen VQ12
(24 modules)

-  voor 3 apparatuurhouders 45 mm ref. GTVR400
- geïntegreerde klemmen om de kabels samen te houden
- buitenafmetingen : 263 x 263 mm
- inbouwafmetingen : 244 x 244 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 4 VQ12057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 4 VQ12059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 3 VQ12127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 3 VQ12129005

Aansluitdozen VE09
(18 modules)

-  voor 3 apparatuurhouders 45 mm ref. GTVR300
- geïntegreerde klemmen om de kabels samen te houden
- buitenafmetingen : 219 x 272 mm
- inbouwafmetingen : 200 x 253 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 6 VE09057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 6 VE09059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 5 VE09127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 5 VE09129005

Aansluitdozen VQ06
(12 modules)

-  voor 2 apparatuurhouders 45 mm ref. GTVR300
- geïntegreerde klemmen om de kabels samen te houden
- buitenafmetingen : 219 x 219 mm
- inbouwafmetingen : 200 x 200 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 7 VQ06057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 7 VQ06059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 6 VQ06127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 6 VQ06129005

VQ12057011

VE09057011

VQ06057011
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tehalit.VE-EE
Aansluitdozen

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Aansluitdozen VR12
(24 modules)

-  voor 3 apparatuurhouders 45 mm ref. GTVR400
- geïntegreerde klemmen om de kabels samen te houden
- buitenafmetingen : Ø 325 mm
- inbouwafmetingen : Ø 306 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 4 VR12057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 4 VR12059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 3 VR12127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 3 VR12129005

Aansluitdozen VR10
(20 modules)

-  voor 2 apparatuurhouders 45 mm ref. GTVR300  
+ 1 houder ref. GTVR400

- geïntegreerde klemmen om de kabels samen te houden
- buitenafmetingen : Ø 294 mm
- inbouwafmetingen : Ø 275 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 4 VR10057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 4 VR10059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 3 VR10127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 3 VR10129005

Aansluitdozen VR06
(12 modules)

-  voor 2 apparatuurhouders 45 mm ref. GTVR300
- geïntegreerde klemmen om de kabels samen te houden
- buitenafmetingen : Ø 234 mm
- inbouwafmetingen : Ø 215 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 7 VR06057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 7 VR06059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 6 VR06127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 6 VR06129005

VR12057011

VR10057011

VR06057011
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tehalit.VE-EE
Trekdozen

-  In polyamide volgens DIN EN 50085-1 en 2-2 voor ruimten met droog gereinigde 
vloeren.

-  Met beschermingskader voor tapijten met bekledingsdikte 5 of 12 mm.
-  Universele bevestigingskit voor inbouw in de vloerdozen, vloerkanaalsystemen, 

technische vloeren.
-  Minimale montagediepte met bekledingsdikte van 5 mm : 60 mm.
-  Minimale montagediepte met bekledingsdikte van 12 mm : 65 mm.

Materiaal :
Polyamide

Kleuren :
RAL 7011, donkergrijs
RAL 9005, zwart

 Technische karakteristieken, zie vanaf pagina 14.54

VDQ12057011

VDE09057011

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Trekdozen VDQ12 -  buitenafmetingen : 263 x 263 mm
- inbouwafmetingen : 244 x 244 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 4 VDQ12057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 4 VDQ12059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 3 VDQ12127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 3 VDQ12129005

Trekdozen VDE09 -  buitenafmetingen : 219 x 272 mm
- inbouwafmetingen : 200 x 253 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 6 VDE09057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 6 VDE09059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 5 VDE09127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 5 VDE09129005

Trekdozen VDQ06 -  buitenafmetingen : 219 x 219 mm
- inbouwafmetingen : 200 x 200 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 7 VDQ06057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 7 VDQ06059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 6 VDQ06127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 6 VDQ06129005

VDQ06057011
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tehalit.VE-EE
Trekdozen

VDR12057011

VDR10057011

VDR06057011

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Trekdozen VDR12 - buitenafmetingen : Ø 325 mm
- inbouwafmetingen : Ø 306 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 4 VDR12057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 4 VDR12059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 3 VDR12127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 3 VDR12129005

Trekdozen VDR10 -  buitenafmetingen : Ø 294 mm
- inbouwafmetingen : Ø 275 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 4 VDR10057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 4 VDR10059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 3 VDR10127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 3 VDR10129005

Trekdozen VDR06 -  buitenafmetingen : Ø 234
- inbouwafmetingen : Ø 215 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 7 VDR06057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 7 VDR06059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 6 VDR06127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 6 VDR06129005



 14.44 Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

tehalit.VE-EE
Aansluitdozen in RVS (roestvrij staal)

-  Aansluitdozen in RVS.
-  In RVS volgens DIN EN 60670-1 voor ruimten met droog gereinigde vloeren.
-  Met beschermingskader voor tapijten met bekledingsdikte 12 mm.
-  Universele bevestigingskit voor inbouw in de vloerdozen, vloerkanaalsystemen, 

technische vloeren.
-  Minimale montagediepte met bekledingshoogte van 12 mm : 77 mm.
  

Materiaal :
RVS

 Technische karakteristieken, zie vanaf pagina 14.54
 Apparatuurhouders 45 mm (gallery), zie pagina 14.48

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Aansluitdoos VEQ12
in RVS (24 modules)

-  voor 3 apparatuurhouders 45 mm ref. GTVR400
- buitenafmetingen : 267 x 267 mm
- inbouwafmetingen : 244 x 244 mm
- voor vloerbekleding 12 mm

1 VEQ1212E

Aansluitdoos VEE09
in RVS (18 modules)

-  voor 3 apparatuurhouders 45 mm ref. GTVR300
- buitenafmetingen : 224 x 276 mm
- inbouwafmetingen : 200 x 253 mm
- voor vloerbekleding 12 mm

1 VEE0912E

Aansluitdoos VEQ06
in RVS (12 modules)

-  voor 2 apparatuurhouders 45 mm ref. GTVR300
- buitenafmetingen : 223 x 223 mm
- inbouwafmetingen : 200 x 200 mm
- voor vloerbekleding 12 mm

1 VEQ0612E

VEQ1212E

VEE0912E

VEQ0612E
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Aansluitdozen, verlagingskaders

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Verlagingskader RLV1230 verlagingskader 30 mm voor
aansluitdoos VQ12/R12

75 RLV1230

Verlagingskader RLVR1030 verlagingskader 30 mm voor
aansluitdoos VR10

25 RLVR1030

Verlagingskader RLVE0930 verlagingskader 30 mm voor
aansluitdoos VE09

80 RLVE0930

Verlagingskader RLV0630 verlagingskader 30 mm voor
aansluitdoos VQ06/R06

135 RLV0630

Voor een bijkomende verlaging van de apparatuurhouders per stappen tot 30 mm.

Mogelijkheid om meerdere kaders onder elkaar te plaatsen.

Voor de montage op de werf wordt het kader in 2 clipsbare delen geleverd.

RLV1230

RLVR1030

RLVE0930

RLV0630
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tehalit.VE-EE
Aansluit- en trekdozen voor beperkte inbouwdiepte

-  In polyamide volgens DIN EN 50085-1 en 2-2 voor ruimten met droog gereinigde 
vloeren.

-  Bevestigingskit voor klembereik 5 - 15 mm boven de aangegeven bekledings-
dikte in het deksel. Voor inbouw in de vloerdozen en vloerkanaalsystemen.

-  Bekledingsdikte 5 mm of 12 mm voor dozen KDQ/BDQ, 5 of 8 mm  
voor dozen KDE/BDE.

-  Inbouwdiepte : vanaf 50 mm

Materiaal :
polyamide

Kleuren :
RAL 7011, donkergrijs
RAL 9005, zwart

 Technische karakteristieken, zie vanaf pagina 14.54
 Apparatuurhouers, zie pagina 14.47

KDQ08057011

BDQ08057011

KDE04057011

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Aansluitdozen KDQ08
(16 modules)

-  voor 8 apparaten 45 mm in 4 dozen GBM5050
- buitenafmetingen : 314 x 314 mm
- inbouwafmetingen : 294 x 294 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 4 KDQ08057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 4 KDQ08059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 4 KDQ08127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 4 KDQ08129005

Trekdozen BDQ08 -  buitenafmetingen : 314 x 314 mm
- inbouwafmetingen : 294 x 294 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 1 BDQ08057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 1 BDQ08059005

voor vloerbekleding 12 mm, donkergrijs 1 BDQ08127011

voor vloerbekleding 12 mm, zwart 1 BDQ08129005

Aansluitdozen KDE04
(8 modules)

-  voor 4 apparaten 45 mm in 2 dozen GBM5050
- buitenafmetingen : 161 x 261 mm
- inbouwafmetingen : 147 x 247 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 9 KDE04057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 9 KDE04059005

voor vloerbekleding 8 mm, donkergrijs 9 KDE04087011

voor vloerbekleding 8 mm, zwart 9 KDE04089005

Trekdozen BDE04 -  buitenafmetingen : 161 x 261 mm
- inbouwafmetingen : 147 x 247 mm

voor vloerbekleding 5 mm, donkergrijs 1 BDE04057011

voor vloerbekleding 5 mm, zwart 1 BDE04059005

voor vloerbekleding 8 mm, donkergrijs 1 BDE04087011

voor vloerbekleding 8 mm, zwart 1 BDE04089005

BDE04057011
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tehalit.VE-EE
Aansluitdozen voor beperkte inbouwdiepte

GBM5050

GBMAR5045

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Apparatuurhouder voor
aansluitdozen voor beperkte
inbouwdiepte

-  apparatuurhouders voor aansluitdozen KDQ08 
en KDE04

-  voor de installatie van 2 app. 45 mm, 2 adapters 
GBMAR5045 voorzien

- met 2 trekontlastingen
-  inbouwdiepte 60 mm tot de bovenste rand van  

de afgewerkte vloer

1 GBM5050

Adapter voor apparatuur
45 mm

-  adapter om de app. 45 mm te integreren 
in de houder GBM5050

1 GBMAR5045

Adapter met dubbel
stopcontact 45 mm wit of rood

-  gelieve ons hiervoor te contacteren



 14.48 Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

tehalit.GB-EG
Apparatuurhouders 45 mm voor aansluitdozen

De apparatuurhouders GTVR400 en GTVR300 voor apparatuur 45 mm integreren
zich in de aansluitdozen in polyamide en in RVS.
Ze zijn regelbaar in de diepte dankzij de geïntegreerde clipsen in het bovenste deel 
van de houder.

Opmerking :
1 module = 22,5 mm

Materiaal :
PC/ABS, halogeenvrij

Kleur :
zwart

 Aansluitdozen, zie vanaf pagina 14.38

GTVR400

GTVR300

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Apparatuurhouder 45 mm
voor aansluitdozen
(8 mod.)

-  voor 4 apparaten 45 mm (8 mod.)
- geleverd met 4 trekontlastingen en 1 scheidingsschot
- afm. : 53 x 75 x 225 mm (H x B x L)

20 GTVR400

Apparatuurhouder 45 mm
voor aansluitdozen
(6 mod.)

-  voor 3 apparaten 45 mm (6 mod.)
- geleverd met 4 trekontlastingen en 1 scheidingsschot
- afm. : 53 x 75 x 171 mm (H x B x L)

25 GTVR300
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Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref.

Enkelvoudige stopcontacten           
koppelbaar

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, wit 67,5 mm WXF421B

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, rood 67,5 mm WXF421R

Enkelvouidg stopcontact 2 P + A, titanium 67,5 mm WXF421T

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, zwart 67,5 mm WXF421N

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, oranje 67,5 mm WXF421E

Enkelvoudig stopcontact 2 P + A, groen 67,5 mm WXF421V

Dubbele stopcontacten                    
koppelbaar

Dubbel stopcontact 2 P + A, wit 90 mm WXF422B

Dubbel stopcontact 2 P + A, rood 90 mm WXF422R

Dubbel stopcontact 2 P + A, titanium 90 mm  WXF422T

Dubbel stopcontact 2 P + A, zwart 90 mm WXF422N

Dubbel stopcontact 2 P + A ,oranje 90 mm  WXF422E

Dubbel stopcontact 2 P + A, groen 90 mm WXF422V

Drievoudige stopcontacten             
koppelbaar

Drievoudig stopcontact 2 P + A, wit 135 mm WXF423B

Drievoudig stopcontact 2 P + A, rood 135 mm WXF423R

Drievoudig stopcontact 2 P + A, titanium 135 mm WXF423T

Drievoudig stopcontact 2 P + A, zwart 135 mm WXF423N

Drievoudig stopcontact 2 P + A, oranje 135 mm WXF423E

Drievoudig stopcontact 2 P + A, groen 135 mm WXF423V

No break-stopcontacten                  
koppelbaar

Enkel stopcontact 2 P + A 45 mm WXF431

Dubbel stopcontact 2 P + A 90 mm WXF432

Drievoudig stopcontact 2 P + A 135 mm WXF433

Kalibreerpen Voor no break-stopcontacten WXA001

Koppelstuk voor koppelbare 
stopcontacten

Koppelstuk tussen de stopcontacten WS120

Schakelaar voor koppelbare 
stopcontacten

Schakelaar 16 AX, wit WXF436B

Schakelaar 16 AX, zwart WXF436N

Schakelaar 16 AX, titanium WXF436T

Trekontlasting Voor koppelbare stopcontacten WS130

Aansluitcapaciteit quickconnect  :
-  minimum : 2 x 1 mm2 stijve draad
-  maximum :  2 x 2,5 mm2 stijve draad
De stopcontacten zijn 45° gedraaid.

De stopcontacten van het type WXF421x, WXF422x, WXF423x, 
WXF431, WXF432, WXF433 zijn conform de norm NBN C 61-112-1.

Kleuren :
Wit (B)
Rood (R)
Titanium (T)
Zwart (N)
Oranje (E)
Groen (V)

WXF421B

WXF422B

WXF422T

WXF423N

WXF423V

WXF421E

WXF436B

WS120

WXF423R

gallery - Apparatuur 45 mm
Koppelbare stopcontacten voor kabelkanalen

WS130

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw



 14.50 Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

gallery - Apparatuur 45 mm
Datastopcontacten

WXF221

WXD205B

WXD206B

WXF228

WXD206N

Omschrijving Karakteristieken Breedte Ref. 
mechanisme

Ref. 
centraalplaat

Stopcontacten RJ45 Cat. 5e UTP Cat. 5e UTP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF221  WXD205B

Cat. 5e UTP met etikethouder, wit 45 mm WXF221  WXD206B

Cat. 5e UTP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF221  WXD205T

Cat. 5e UTP met etikethouder, titanium 45 mm WXF221  WXD206T

Cat. 5e UTP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF221  WXD205N

Cat. 5e UTP met etikethouder, zwart 45 mm WXF221  WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 5e FTP Cat. 5e FTP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF222  WXD205B

Cat. 5e FTP met etikethouder, wit 45 mm WXF222  WXD206B

Cat. 5e FTP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF222  WXD205T

Cat. 5e FTP met etikethouder, titanium 45 mm WXF222  WXD206T

Cat. 5e FTP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF222  WXD205N

Cat. 5e FTP met etikethouder, zwart 45 mm WXF222  WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 6 UTP Cat. 6 UTP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF225  WXD205B

Cat. 6 UTP met etikethouder, wit 45 mm WXF225  WXD206B

Cat. 6 UTP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF225  WXD205T

Cat. 6 UTP met etikethouder, titanium 45 mm  WXF225  WXD206T

Cat. 6 UTP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF225  WXD205N

Cat. 6 UTP met etikethouder, zwart 45 mm WXF225  WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 6 FTP Cat. 6 FTP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF224  WXD205B

Cat. 6 FTP met etikethouder, wit 45 mm WXF224  WXD206B

Cat. 6 FTP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF224  WXD205T

Cat. 6 FTP met etikethouder, titanium 45 mm WXF224  WXD206T

Cat. 6 FTP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF224 WXD205N

Cat. 6 FTP met etikethouder, zwart 45 mm WXF224  WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 6 STP Cat. 6 STP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF226  WXD205B

Cat. 6 STP met etikethouder, wit 45 mm WXF226  WXD206B

Cat. 6 STP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF226  WXD205T

Cat. 6 STP met etikethouder, titanium 45 mm WXF226  WXD206T

Cat. 6 STP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF226  WXD205N

Cat. 6 STP met etikethouder, zwart 45 mm WXF226 WXD206N

Stopcontacten RJ45 Cat. 6a STP Cat. 6a STP met etikethouder, wit 22,5 mm WXF228  WXD205B

Cat. 6a STP met etikethouder, wit 45 mm WXF228  WXD206B

Cat. 6a STP met etikethouder, titanium 22,5 mm WXF228  WXD205T

Cat. 6a STP met etikethouder, titanium 45 mm WXF228  WXD206T

Cat. 6a STP met etikethouder, zwart 22,5 mm WXF228 WXD205N

Cat. 6a STP met etikethouder, zwart 45 mm WXF228 WXD206N
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen 

tehalit.DA 200 - Zuilen voor apparatuur 45 mm
Bedradingscapaciteiten

Zuilen / minizuilen DA 200-45

Type kabels Aantal kabels
Zone 1 Zone 2 Zone 3

Enkelzijdig sterkstroom (3 x 2,5 mm²) 3 3 -
zwakstroom (L 120 - 4 paar) 8 3 -

Dubbelzijdig sterkstroom (3x 2,5 mm2) 4 4 14
zwakstroom (L 120 - 4 paar) 9 9 30

 Benodigde plaats voor het bevestigingssysteem.
enkelzijdig

dubbelzijdig
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tehalit.DA 200 
Keuzemenu voor zuilen met spanbevestiging

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Lengtes van de profielen
De tabel helpt u om de overeenkomstige zuil te kiezen in functie van de beschikbare hoogte en van het type installatie.

DA 200-45

Referentie Lengte profiel Vals plafond Betonnen gewelf

DAS452700xxxx
DAS2452700xxxx

2.657 mm tot max. 2.650 mm 2.700 - 3.000 mm

DAS453000xxxx
DAS2453000xxxx

2.957 mm tot max. 2.950 mm 3.000 - 3.300 mm

DAS453300xxxx
DAS2453300xxxx

3.257 mm tot max. 3.250 mm 3.300 - 3.600 mm

DA 200-80

xxxx (kleur) : ELN (geanodiseerd aluminium) of RAL 9016 (wit)

Vb. : wanneer het betonnen gewelf zich op een hoogte van 2.800 mm bevindt, kan de zuil DAS452700  
worden geplaatst op voorwaarde dat het vals plafond niet hoger dan 2.650 mm is.

Voor andere lengtes dan in bovenstaande tabel vermeld, gelieve ons te contacteren  
via quotations@hager.be

Referentie Lengte profiel Vals plafond Betonnen gewelf

DAS802500xxxx
DAS2802500xxxx

2.457 mm tot max. 2.450 mm 2.500 - 2.800 mm

DAS802800xxxx
DAS2802800xxxx

2.757 mm tot max. 2.750 mm 2.800 - 3.100 mm

DAS803100xxxx
DAS2803100xxxx

3.057 mm tot max. 3.050 mm 3.100 - 3.400 mm

DAS803400xxxx
DAS2803400xxxx

3.357 mm tot max. 3.350 mm 3.400 - 3.700 mm
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen

tehalit.UK
Bedradingscapaciteiten

Kanalen Kanaal-
breedte
mm

Kanaal-
hoogte
mm

Type
 

Afmetingen
compartimenten 
mm

Bruikbare
sectie 
cm²

Max. vulling met
de kabels Ø 11 mm 
Vulfactor 0,5

UK1900282 190 28 2 compartimenten 75 / 115 53,2 21 (8 / 13)
UK1900283 190 28 3 compartimenten 60 / 70 / 60 53,2 20 (6 / 8 / 6)
UK1900382 190 38 2 compartimenten 75 / 115 72,2 29  (11 / 18)
UK1900383 190 38 3 compartimenten 60 / 70 / 60 72,2 28 (9 / 10 / 9)
UK1900482 190 48 2 compartimenten 75 / 115 91,2 36 (14 / 22)
UK1900483 190 48 3 compartimenten 60 / 70 / 60 91,2 35 (11 / 13 / 11)

UK2400282 240 28 2 compartimenten 100 / 140 67,2 27 (11 / 16)
UK2400283 240 28 3 compartimenten 85 / 70 / 85 67,2 26 (9 / 8 / 9)
UK2400382 240 38 2 compartimenten 100 / 140 91,2 36 (15 / 21)
UK2400383 240 38 3 compartimenten 85 / 70 / 85 91,2 36 (13 / 10 / 13)
UK2400482 240 48 2 compartimenten 100 / 140 115,2 46 (19 / 27)
UK2400483 240 48 3 compartimenten 85 / 70 / 85 115,2 45 (16 / 13 / 16)

UK3400282 340 28 2 compartimenten 140 / 200 95,2  39 (16 / 23)
UK3400283 340 28 3 compartimenten 115 / 110 / 115 95,2 38 (13 / 12 / 13)
UK3400382 340 38 2 compartimenten 140 / 200 129,2 52 (21 / 31)
UK3400383 340 38 3 compartimenten 115 / 110 / 115 129,2 53 (18 / 17 / 18)
UK3400482 340 48 2 compartimenten 140 / 200 163,2 66 (27 / 39)
UK3400483 340 48 3 compartimenten 115 / 110 / 115 163,2 65 (22 / 21 / 22)
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Aansluitdozen / vloerdozen 
Afmetingen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen 

486

428

29
0

556

498

36
0

Afmetingen van de aansluitdozen

Afmetingen van de vloerdozen
Grootte 2 Grootte 3

UDB2xxxxxx UDB3xxxxxx en UDS3xxxxxx

Vloerbedekking, dikte 5 mm
of 12 mm volgens model

Afmetingen
vloerbedekking

Inbouwafmetingen Buitenafmetingen

VQ12xxxxxx 232 mm x 187,3 mm 244 mm x 244 mm 263 mm x 263 mm

VQ06xxxxxx 189 mm x 147,3 mm 200 mm x 200 mm 219 mm x 219 mm

VE09xxxxxx 238,5 mm x 143,3 mm 253 mm x 200 mm 272 mm x 219 mm

VR12xxxxxx 293 mm x 242 mm Ø 306 mm Ø 325 mm

VR10xxxxxx 262 mm x 211 mm Ø 275 mm Ø 294 mm

VR06xxxxxx 203 mm x 156,3 mm Ø 215 mm Ø 234 mm

486

428

29
0

556

498

36
0
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Vloerdozen / aansluitdozen 
Keuzegids

Onder voorbehoud van technische wijzigingen 

Keuzegids

Apparatuurhouder voor 
aansluitdozen
(zie pagina 14.48)

GTVRxxx

VQ12

Aansluitdozen 
(zie pagina 14.38)

Montagedeksels 
voor vloerdozen  
(zie pagina 14.35)

UDMxxx

VR12

UDMxxx

VR10

UDMxxx

UDBxxx

Universele  
vloerdozen
(zie pagina 14.34)
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VE09

UDMxxx

UDSxxx

VQ06

UDMxxx

VR06

UDMxxx
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Vloerdozen 
Installatie

Onder voorbehoud van technische wijzigingen 

Installatie van vloerdozen UDB2xxxxxx en UDB3xxxxxx en de verzonken vloergoten

Bevestig de vloerdoos op de vloer en zorg 
ervoor dat de zijwand in PVC aan de buiten-
kant van de vloerdoos zit.

Schuif de vloergoot (of de buizen) onder de 
zijwand in PVC van de vloerdoos.

Pas de hoogte en het niveau van de vloer-
doos aan met behulp van de 4 schroeven 
in de hoeken van de vloerdoos.

Plaats de vloergoot in de vloerdoos volgens 
de hierboven vermelde maximumhoeken.

Bevestig de vloergoot op de vloer met 
behulp van de bevestigingsbeugels.

Niet de hoeken van de zijwand aan elkaar 
om de doos dicht te maken.

Plak met een kleefband de onderranden van 
de zijwand in PVC op de vloer.

Verbind de vloergoot met de aarding. Maak de chape gelijk met de bovenkant van 
de vloerdoos.

Verwijder het beschermdeksel van de vloerdoos 
en vervang het door het montagedeksel, 
overeenkomstig de gekozen aansluitdoos.

Bedek de chape met de vloerbekleding en snij 
nadien de bekleding volgens de afmetingen 
van de aansluitdoos.
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen 

Installatie van de universele vloerdoos in plaatstaal UDS3070120

Installatie van de aansluitdoos

Bevestig de universele vloerdoos op de 
vloer, snij de zijwand in plaatstaal volgens de 
grootte van de vloergoot en pas de hoogte 
en het niveau van de vloerdoos aan met 
behulp van de 4 inliggende nivelleerschroeven.

Bevestig de vloergoot d.m.v. de 
bevestigingsbeugels.

Schuif de vloergoot in de universele 
vloerdoos.

Controleer de aarding. Leg de chape waterpas op de zelfde hoogte 
van de bovenkant van de vloerdoos.

Verwijder het beschermdeksel van 
de vloerdoos en vervang het door het 
montagedeksel, overeenkomstig de gekozen 
aansluitdoos.

In de technische vloer : maak een opening 
volgens de inbouwafmetingen van de 
aansluitdoos. 

Plaats de aansluitdoos in de opening.
Opgelet : let op de richting van het klapdeksel 
van de aansluitdoos.

Schroef de 4 bevestigingsklauwen aan.

Snij de vloerbekleding volgens de 
afmetingen van het deksel van de 
aansluitdoos.

Monteer de apparatuurhouders in de 
aansluitdoos.

Bedek de chape met de vloerbekleding.

Vloerdozen 
Installatie
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tehalit.UK 
Werkingsprincipe van de bekistingselementen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

1. SEBD500GT - Vloerdoos met basissteun

Vloerdoos 500 mm x 500 mm met zijwanden in plaatstaal voor  
bekistingselementen, basissteun meegeleverd in kitvorm.

2. Voorbereiden van de basissteun

Voorbereiding van de basissteun door het eenvoudig in elkaar 
clipsen van de verschillende onderdelen.

3. Bevestig de basissteunen op de vloerdoos

De bevestiging gebeurt door het openplooien van de metalen  
bevestigingshaakjes.

4. De vloerdoos plaatsen

Plaats de vloerdoos, met basissteun, op het vloergootsysteem. 
Om dit te doen, verwijder de zijwand volgens de perforaties 
(grootte van de vloergoten), plaats de vloerdoos en bevestig.
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tehalit.UK
Werkingsprincipe van de bekistingselementen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen 

5. De kabels doorvoeren en bevestigen

De kabels uit de vloerdoos halen en ze bevestigen aan de basissteun 
d.m.v. spanbandjes.

6. Montage van het bekistingselement

Het bekistingselement vervaardigd uit polystyreen,  
over de basissteun plaatsen.

7. De chape gieten

Na het bevestigen en het afdichten van het systeem, de chape gieten.

8. De basissteun en het bekistingselement verwijderen

Na het drogen van de chape, de basissteun en het bekistingselement 
verwijderen en de aansluitdoos monteren.



De verdeelkanalen beantwoorden aan alle vereisten 
inzake transport van kabels in woningen en tertiaire 
gebouwen, dankzij hun verschillende specifieke  
karakteristieken.

Verdeelkanalen
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tehalit.LF in PVC 15.04

tehalit.FB in PVC 15.10

tehalit.LFH, halogeenvrij 15.12
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tehalit.LF / FB 
Verdeelkanalen in PVC

Dit systeem beantwoordt aan alle vereisten inzake het  
transport van kabels in woningen en tertiaire gebouwen, 
dankzij twee types profielen :
- serie tehalit.LF
- serie tehalit.FB

Het LF-gamma is bestemd voor kleine en middelgrote 
installaties, terwijl het FB-gamma wordt gebruikt voor grote 
installaties met een belangrijk aantal kabels of kabels met 
een grote sectie.

De voordelen voor u :

 - De bodem van de sokkel is voorgeboord om  
de bevestiging te vergemakkelijken.

 - De serie tehalit.LF biedt volgende voordelen om  
de montage te vereenvoudigen : uit- en inschuifbare 
kabelgootverbindingen, voorgemonteerde verschuif- en 
draaibare kabelklemmen.

 - Vaste verplaatsbare scheidingsschotten verzekeren 
de scheiding tussen sterk- en zwakstroomgeleiders.

Technische karakteristieken :

 - 8 dieptes (van 10 tot 100 mm) en 13 breedtes (van 10 tot 
230 mm), voor de meeste is de montage mogelijk van 
één of meerdere scheidingsschotten.

 - 4 kleuren : wit en bruin voor de kleine afmetingen die 
voornamelijk gebruikt worden in de woningen (tot 
LF200350 / LF200360), wit en grijs voor de grotere  
afmetingen. Zwart voor de afmetingen 15 x 15, 40 x 60 en 
60 x 110 mm.

 - 5 verschillende vormstukken garanderen een  
ononderbroken installatie en bescherming (IP 40).
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Verplaatsbare
scheidingsschotten
Voor de kanalen tehalit.LF 
vanaf 40 x 60 mm.

Een breed gamma 
profielen
Een serie van 24 
verschillende profielen.

Variabele vormstukken
Variabele en overlappende
vormstukken voor de 
profielen tehalit.LF van  
30 x 60 mm tot 60 x 110 mm.

Eenvoudige montage
De kabelgootverbindingen
worden standaard 
meegeleverd met de 
verdeelkanalen tehalit.LF, 
LFE en de halogeenvije 
kanalen LFH met een 
minimum diepte van 30 mm.

05
Een perfecte hechting
Verschuif- en draaibare
kabelklemmen zijn
voorgemonteerd op 
de sokkels met een breedte 
vanaf 60 mm en houden 
de kabels op hun plaats.

Expert tips

03 040201

3 profielen in zwarte kleur
Profielen 15 x 15, 40 x 60  
en 60 x 110 mm in de
zwarte kleur RAL 9011 met 
hun variabele vormstukken.

06
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tehalit.LF
Kanalen in PVC, dieptes 10 tot 30 mm

Levering :
Sokkel met voorgeboorde bodem, (behalve LF100100) deksel en kabelklemmen 
vanaf een breedte van 60 mm, kabelgootverbindingen vanaf een diepte van  
30 mm.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Materiaal :
Harde PVC, beschermingsindex : IP 4X - IK 07.

Zwart
Wit
Wit zelfklevend
Donkerbruin
Verpakking

LF1501509011
LF1501509016
LF1501509016A
LF1501508014
44 m

Wit
Donkerbruin
Verpakking

LF2002009016
LF2002008014
36 m

Wit
Wit zelfklevend
Donkerbruin
Verpakking

LF1001009016
LF1001009016A
LF1001008014
84 m

Volledig kanaal
sokkel en deksel

Wit
Donkerbruin
Verpakking

LF2003509016
LF2003508014
40 m

12

10
15

15

20

19

30

30

57

30

Wit
Donkerbruin
Verpakking

LF2003609016
LF2003608014
40 m

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
2 verbindingen
M7214

LF3003009016
LF3003007030
56 m

Zwart
Zuiver wit
Grijs
Verpakking

geleverd met 4
kabelklemmen
M7239
per lengte en 2
verbindingen
M7214

LF3006009016
LF3006007030
32 m
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tehalit.LF
Kanalen in PVC, dieptes 10 tot 30 mm

Kleuren :

Wit, RAL 9016 

Donkerbruin, RAL 8014

Grijs, RAL 7030

Zwart, RAL 9011

  Bedradingscapaciteiten, zie pagina 15.26

Kabelgoot-
verbinding

LF1501569011
LF1501569016

LF1501568014
1 set
(10 stuks)

LF2002069016
LF2002068014
5 stuks

Binnenhoek T-en kruisstukVlakke hoek KabelklemBuitenhoek Eindstuk

LFF2003569016
LFF2003568014
10 stuks

LFF2003549016
LFF2003548014
10 stuks

LFF2003539016
LFF2003538014
10 stuks

LFF2003559016
LFF2003558014
10 stuks

LFF2003589016
LFF2003588014
10 stuks

a a

a

a

LFF2003569016
LFF2003568014
10 stuks

LFF2003549016
LFF2003548014
10 stuks

LFF2003539016
LFF2003538014
10 stuks

LFF2003559016
LFF2003558014
10 stuks

LFF2003589016
LFF2003588014
10 stuks

LF3003069016
LF3003067030
5 stuks

M7214

10 stuks

LF3003049016
LF3003047030
5 stuks

LF3003039016
LF3003037030
5 stuks

LF3003059016
LF3003057030
8 stuks

LF3003089016
LF3003087030
5 stuks

LFF6006069016*
LFF6006067030*
5 stuks

M7239

10 stuks

M7214

10 stuks

LFF3006049016*
LLF3006047030*
5 stuks

LFF3006039016*
LFF3006037030*
5 stuks

LFF3006059016*
LFF3006057030*
5 stuks

LF3006089016*
LF3006087030*
10 stuks

* Variabele vormstukken



 15.06

tehalit.LF
Kanalen in PVC, diepte 40 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Levering :
Sokkel met voorgeboorde bodem, deksel, kabelklemmen (behalve LF400400)  
en kabelgootverbindingen. 

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Materiaal :
Harde PVC, beschermingsindex : IP 4X - IK 07.

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M7239 per lengte
en 2 verbindingen
M7204

LF4006009011
LF4006009016
LF4006007030
24 m

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M7248 per lengte
en 2 verbindingen
M7204

LFF4009009016
LF4009007030
24 m

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
2 verbindingen
M7204

LF4004009016
LF4004007030
32 m

Volledig kanaal
sokkel en deksel

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M7249 per lengte
en 2 verbindingen
M7204

LFF4011009016
LF4011007030
20 m

110

40

40

40

57

40

90

40
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tehalit.LF
Kanalen in PVC, diepte 40 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Kleuren :

Wit, RAL 9016 

Grijs, RAL 7030

Zwart, RAL 9011

  Bedradingscapaciteiten, zie pagina 15.26

Kabelgoot-
verbinding

Scheidingsschot

LFF6006069011
LFF6006069016
LFF6006067030
5 stuks

M7239

10 stuks

M7204

10 stuks

M2024

50 m

LFF4006049011
LFF4006049016
LFF4006047030
5 stuks

LFF4006039011
LFF4006039016
LFF4006037030
5 stuks

LFF4006059011
LFF4006059016
LFF4006057030
5 stuks

LF4006089016
LF4006087030
10 stuks

LFF6009069016
LFF6009067030
5 stuks

M7248

10 stuks

M7204

10 stuks

M2024

50 m

LFF4009049016
LFF4009047030
5 stuks

LFF4009039016
LFF4009037030
5 stuks

LFF4009059016
LFF4009057030
5 stuks

LF4009089016
LF4009087030
5 stuks

LF4004069016*
LF4004067030*
5 stuks

M7204

10 stuks

LF4004049016*
LF4004047030*
5 stuks

LF4004039016*
LF4004037030*
8 stuks

LF4004059016*
LF4004057030*
5 stuks

LF4004089016*
LF4004087030*
10 stuks

Binnenhoek T-en kruisstukVlakke hoek KabelklemBuitenhoek Eindstuk

LFF6011069016
LFF6011067030
10 stuks

M5429

10 stuks

M7204

10 stuks

M2024

50 m

LFF4011049016
LFF4011047030
5 stuks

LFF4011039016
LFF4011037030
5 stuks

LFF4011059016
LFF4011057030
5 stuks

LF4011089016
LF4011087030
10 stuks

a

* Vaste vormstukken
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tehalit.LF
Kanalen in PVC, diepte 60 mm

Levering :
Sokkel met doorboorde bodem, deksel, kabelklemmen en kabelgootverbindingen.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Materiaal :
Harde PVC, beschermingsindex : IP4X - IK 07.

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M7248 per lengte
en 2 verbindingen
M7224

LFF6009009016
LF6009007030
16 m

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M7249 per lengte
en 2 verbindingen
M7224

LF6011009011
LFF6011009016
LF6011007030
16 m

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M7239 per lengte
en 2 verbindingen
M7224

LF6006009016
LF6006007030
16 m

Volledig kanaal
sokkel en deksel

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M7250 per lengte
en 2 verbindingen
G1720

LF6015009016
LF6015007030
8 m

57

60

90

60

110

60

230

60

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M7251 per lengte
en 2 verbindingen
G1720

LF6019009016
LF6019007030
8 m

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M7252 per lengte
en 2 verbindingen
G1720

LF6023009016
LF6023007030
8 m
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

tehalit.LF
Kanalen in PVC, diepte 60 mm

Kleuren :

Wit, RAL 9016 

Grijs, RAL 7030

Zwart, RAL 9011

  Bedradingscapaciteiten, zie pagina 15.26

Kabelgoot-
verbinding

Scheidingsschot

LFF6006069016
LFF6006067030
5 stuks

M7239

10 stuks

M7224

10 stuks

M2026

50 m

LFF6006049016
LFF6006047030
8 stuks

LFF6006039016
LFF6006037030
6 stuks

LFF6006059016
LFF6006057030
5 stuks

LF6006089016
LF6006087030
5 stuks

Binnenhoek T-en kruisstukVlakke hoek KabelklemBuitenhoek Eindstuk

a

* Vaste vormstukken

M7248

10 stuks

M7224

10 stuks

M2026

50 m

LFF6009069016
LFF6009067030
5 stuks

LFF6009049016
LFF6009047030
5 stuks

LFF6009039016
LFF6009037030
8 stuks

LFF6009059016
LFF6009057030
5 stuks

LF6009089016
LF6009087030
8 stuks

M5429

10 stuks

M7224

10 stuks

M2026

50 m

LFF6011069011
LFF6011069016
LFF6011067030
5 stuks

LFF6011049011
LFF6011049016
LFF6011047030
5 stuks

LFF6011039011
LFF6011039016
LFF6011037030
5 stuks

LFF6011059011
LFF6011059016
LFF6011057030
5 stuks

LF6011089016
LF6011087030
5 stuks

M7250

20 stuks

G1720

20 stuks

M2026

50 m

LF6015069016*
LF6015067030*
5 stuks

LF6015049016*
LF6015047030*
5 stuks

LF6015039016*
LF6015037030*
5 stuks

LF6015059016
LF6015057030
12 stuks

LF6015089016
LF6015087030
10 stuks

M7251

20 stuks

G1720

10 stuks

M2026

50 m

LF6019069016*
LF6019067030*
5 stuks

LF6019049016*
LF6019047030*
8 stuks

LF6019039016*
LF6019037030*
8 stuks

LF6019059016
LF6019057030
10 stuks

LF6019089016
LF6019087030
8 stuks

M7252

20 stuks

G1720

10 stuks

M2026

50 m

LF6023069016*
LF6023067030*
5 stuks

LF6023049016*
LF6023047030*
8 stuks

LF6023039016*
LF6023037030*
8 stuks

LF6023059016
LF6023057030
6 stuks

LF6023089016
LF6023087030
8 stuks
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tehalit.FB
Kanalen in PVC, dieptes 60, 80 en 100 mm

Levering :
Sokkel met doorboorde bodem, deksel, kabelklemmen.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Materiaal :
Harde PVC, beschermingsindex : IP 4X - IK 07.

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M5281
per lengte

FB6013009016
FB6013007030
8 m

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M5282
per lengte

FB6015009016
FB6015007030
8 m

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M5280
per lengte

FB6011009016
FB6011007030
16 m

Volledig kanaal
sokkel en deksel

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M5283
per lengte

FB6019009016
FB6019007030
8 m

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M5284
per lengte

FB6023009016
FB6023007030
8 m

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M5281
per lengte

FB8013009016
FB80130070301
16 m

Zwart
Wit
Grijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M5284
per lengte

FB9923009016
FB9923007030
6 m
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

tehalit.FB
Kanalen in PVC, dieptes 60, 80 en 100 mm

Kleuren :

Wit, RAL 9016 

Grijs, RAL 7030

  Bedradingscapaciteiten, zie pagina 15.26

ScheidingsschotBinnenhoek T-en kruisstukVlakke hoek KabelklemBuitenhoek Eindstuk

a a

a

a

M5281

50 stuks

M1346

50 m

FB6013069016
FB6013067030
5 stuks

FB6013049016
FB6013047030
5 stuks

FB6013039016
FB6013037030
5 stuks

FB6013059016
FB6013057030
8 stuks

FB6013089016
FB6013087030
14 stuks

M5282

50 stuks

M1346

50 m

LF6015069016
LF6015067030
5 stuks

LF6015049016
LF6015047030
5 stuks

LF6015039016
LF6015037030
5 stuks

LF6015059016
LF6015057030
12 stuks

LF6015089016
LF6015087030
10 stuks

M5283

50 stuks

M1346

50 m

LF6019069016
LF6019067030
5 stuks

LF6019049016
LF6019047030
1 stuk

LF6019039016
LF6019037030
8 stuks

LF6019059016
LF6019057030
10 stuks

LF6019089016
LF6019087030
8 stuks

M5284

50 stuks

M1346

50 m

LF6023069016
LF6023067030
5 stuks

LF6023049016
LF6023047030
1 stuk

LF6023039016
LF6023037030
5 stuks

LF6023059016
LF6023057030
6 stuks

LF6023089016
LF6023087030
8 stuks

M5281

50 stuks

M1346

50 m

FB8013069016
FB8013067030
6 stuks

FB8013049016
FB8013047030
1 stuk

FB8013039016
FB8013037030
7 stuks

FB8013059016
FB8013057030
8 stuks

M5280

50 stuks

M1346

50 m

FB6011069016
FB6011067030
5 stuks

LF6011049016
LF6011047030
5 stuks

LF6011039016
LF6011037030
5 stuks

LF6011089016
LF6011087030
5 stuks

LF6011059016
LF6011057030
5 stuks

M5284

50 stuks

M1629

50 m

FB9923069016
FB9923067030
6 stuks

FB9923049016
FB9923047030
1 stuk

FB9923039016
FB9923037030
2 stuks

FB9923059016
FB9923057030
4 stuks

Vaste vormstukken
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tehalit.LFH 
Halogeenvrije 
verdeelkanalen

Het verdeelkanaalsysteem tehalit.LFH biedt dezelfde  
kenmerken als het systeem tehalit.LF, de kabelkanalen  
(behalve 20 x 20 mm) zijn eveneens uitgerust met kabelgoot-
verbindingen. Vanaf een breedte van 60 mm zijn ze voorzien 

van kabelklemmen. De kabelkanalen met afmetingen :        
40 x 60, 60 x 90 en 60 x 110 mm zijn voorzien van variabele  
vormstukken.

De voordelen voor u :

 - Een snelle en veilige montage dankzij de uitschuifbare 
kabelgootverbindingen.

 - Optimale hechting van de kabels dankzij  
de voorgemonteerde kabelklemmen.

 - De vormstukken met variable geometrie garanderen 
een onberispelijke afwerking voor de afmetingen  
40 x 60, 60 x 90 en 60 x 110 mm.

 - De vormstukken overlappen de deksels met 10 mm.

Technische karakteristieken :

Profielen :
 - Materiaal : PC/ABS 
 - Afmetingen : 20 x 20, 30 x 45, 40 x 60, 60 x 90,  
60 x 110 et 60 x 150 mm. 
 - Kleuren : wit (RAL 9016), lichtgrijs (RAL 7035).
 - Levering : voorgeboorde sokkel, deksel, markering 
“halogenfree”. 2 kabelgootverbindingen voor alle 
kabelgoten (behalve 20 x 20 mm) en 4 voorgemonteerde 
kabelklemmen voor de profielen 40 x 60, 60 x 90, 60 x 110 
en 60 x 150 mm (per lengte).
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Een perfecte hechting
Geïntegreerde kabelklemmen 
voor een goede hechting 
van de kabels.
De halfopen stand 
vergemakkelijkt het
toevoegen van de kabels
(vanaf 60 mm breed).

Eenvoudige montage
Kabelgootverbindingen 
geleiden het volgende 
profiel en houden het goed 
op zijn plaats (vanaf een 
hoogte van 30 mm).

Het kanaal past zich aan
alle situaties aan
Dankzij de overlappende
vormstukken met variabele
geometrie (voor de afmetin-
gen 40 x 60, 60 x 90  
en 60 x 110 mm).

Expert tips

030201
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tehalit.LFH
Halogeenvrije verdeelkanalen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Levering :
Sokkel met doorboorde bodem, deksel, kabelklemmen vanaf breedte 60 mm, 
kabelgootverbindingen vanaf diepte 30 mm.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6m.

Materiaal :
Kabelgoten : PC/ABS.
Kabelklemmen : PC/ABS.

Volledig kanaal
sokkel en deksel

18

19

110

60

150

60

Zwart
Wit
Lichtgrijs
Verpakking

geleverd met
2 verbindingen
M7214

LFH3004509016
LFH3004507035
32 m

Zwart
Wit
Lichtgrijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M7239 per lengte
en 2 verbindingen
M7204

LFH4006009016
LFH4006007035
24 m

Wit
Lichtgrijs
Verpakking

LFH2002009016
LFH2002007035
36 m

Zwart
Wit
Lichtgrijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M7248 per lengte
en 2 verbindingen
M7224

LFH6009009016
LFH6009007035
16 m

Zwart
Wit
Lichtgrijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M5429 per lengte
en 2 verbindingen
M7224

LFH6011009016
LFH6011007035
16 m

Zwart
Wit
Lichtgrijs
Verpakking

geleverd met
4 kabelklemmen
M7250 per lengte
en 2 verbindingen
G1720

LFH6015009016
LFH6015007035
8 m
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tehalit.LFH
Halogeenvrije verdeelkanalen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Kleuren :

Wit, RAL 9016 

Lichtgrijs, RAL 7035

 Bedradingscapaciteiten, zie pagina 15.26

Kabelgoot-
verbinding

Binnenhoek T- en kruisstukVlakke hoek KabelklemBuitenhoek Eindstuk

a

Scheidingsschot

M7214

10 stuks

LF3004569016*
LF3004567035*
1 stuk

LF3004549016*
LF3004547035*
1 stuk

LF3004539016*
LF3004537035*
1 stuk

LF3004559016
LF3004557035
1 stuk

LF3004589016
LF3004587035
1 stuk

LF2002069016
LF2002067035
5 stuks

M7250

20 stuks

G1720

10 stuks
MH2026
50 m

LF6015069016*
LF6015067035*
1 stuk

LF6015049016*
LF6015047035*
1 stuk

LF6015039016*
LF6015037035*
1 stuk

LF6015059016
LF6015057035
1 stuk

LF6015089016
LF6015087035
1 stuk

M7239

10 stuks

M7204

10 stuks
MH2024
50 m

LFF4006049016
LFF4006047035
1 stuk

LFF4006039016
LFF4006037035
1 stuk

LFF4006059016
LFF4006057035
1 stuk

LF4006089016
LF4006087035
1 stuk

LFF6006069016
LFF6006067035
1 stuk

M7248

10 stuks

M7224

10 stuks
MH2026
50 m

LFF6009049016
LFF6009047035
1 stuk

LFF6009039016
LFF6009037035
1 stuk

LFF6009059016
LFF6009057035
1 stuk

LF6009089016
LF6009087035
1 stuk

LFF6009069016
LFF6009067035
1 stuk

M5429

5 stuks

M7224

10 stuks
MH2026
50 m

LF6011089016
LF6011087035
1 stuk

LFF6011069016
LFF6011067035
1 stuk

LFF6011049016
LFF6011047035
1 stuk

LFF6011039016
LFF6011037035
1 stuk

LFF6011059016
LFF6011057035
1 stuk

* Vaste vormstukken
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tehalit.LFE 
Verdeelkanalen 
anti-UV

Hager heeft een verdeelkanaal ontwikkeld, specifiek voor 
buitenopstelling. De voornaamste technische voordelen zijn 
de UV-bestendigheid, stabiliteit en ook de bestendigheid 
tegen vandalisme (grote mechanische weerstand en het 
deksel kan enkel d.m.v. een gereedschap geopend worden).
De kabelkanalen zijn zeer gemakkelijk te zagen of te bewerken 
en kunnen niet roesten. LFE is een zeer goed alternatief 

voor kabelkanalen in polyester, aluminium of inox. Ze vinden 
voornamelijk hun toepassingen in het geleiden van kabels 
naar zonnepanelen, warmtepompen en voedingskabels  
op gevels en daken. Ze behouden hun mechanische  
eigenschappen ondanks het feit dat ze blootgesteld worden 
aan UV-stralen en zeer grote temparatuurverschillen.

De voordelen voor u :

 - UV-bestendige kabelkanalen voor buitentoepassingen 
(temp. van -20 tot +65 °C).

 - De kabelkanalen tehalit.LFE hebben dezelfde voordelen 
als de verdeelkanalen tehalit.LF : een optimale hechting 
van de kabels dankzij de voorgemonteerde  
kabelklemmen en een snelle montage van de profielen 
d.m.v. de uitschuifbare kabelgootverbindingen.

 - De profielen zijn zeer stevig maar kunnen gemakkelijk 
gezaagd en bewerkt worden.

Technische karakteristieken :

Profielen :
 - Materiaal : harde PVC, hoge mechanische weerstand : 
20 joules bij -20 °C (equivalent IK 10). 
 - Afmetingen : 40 x 60, 60 x 110 mm, geleverd per 2 meter. 
 - Kleur : wit (RAL 9016).
 - Toebehoren : eindstuk en scheidingsschot.
 - Levering : sokkel met voorgeboorde bodem, deksel, 
2 kabelgootverbindingen en 4 kabelklemmen per lengte 
(behalve voor 20 x 35 mm).
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tehalit.LFE
Verdeelkanalen anti-UV, dieptes 20, 40 en 60 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Levering :
Sokkel met voorgeboorde bodem, deksel, kabelklemmen en kabelgootverbindingen.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 6 m.

Materiaal :
PVC, UV-bestendig.

Kleur :

Wit, RAL 9016 

   Bedradingscapaciteiten, zie pagina 15.26

Volledig kanaal :
sokkel en deksel

Eindstuk Scheidingsschot Kabelgoot-
verbinding

Kabelklem 

Wit
Verpakking

LFE2003569016
1 stuk

 LFE2003509016
40 m

Zwart
Wit
Verpakking

M7239

10 stuks

M7204

10 stuks
LFE6006069016
1 stuk

LFE4006009016
24 m

M2024

50 m

Zwart
Wit
Verpakking

M5429

5 stuks

M7224

10 stuks
LFE6011069016
1 stuk

LFE6011009016
14 m

M2026

50 m
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tehalit.RK 
Verbindingskanalen

Het verbindingskanaalsysteem tehalit.RK werd speciaal  
ontworpen voor de verdeel- en bedieningskasten. Het  
systeem verbergt zeer discreet de aankomst en het vertrek 
van de kabels, garandeert een mooie afwerking en een  
beveiliging van de kabels tegen invloeden van buiten uit.  
De techniek zorgt er voor dat de installatie snel uitgevoerd 
kan worden. De onderdelen kunnen gemonteerd worden 
zonder specifieke werktuigen. 2 steunen ontvangen het 

afdekprofiel door het er eenvoudig in te clipsen. De vooruit-
snijdingen zijn net en zeer nauwkeurig aangebracht op de 
afdekprofielen en komen overeen met de afmetingen van  
de verdeelkanalen tehalit.LF en tehalit.FB. De zijdelingse  
afsluitstukken zorgen er voor dat er geen stof in de kast 
komt. Voor de installateur zijn de verbindingskanalen  
tehalit.RK een product dat de installatie zowel een mooie 
afwerking als een beveiliging biedt.

De voordelen voor u :

 - De profielen zijn compatibel met de verdeelkanalen  
tehalit.LF en tehalit.FB : ze zijn voorzien van 
vooruitsnijdingen.

 - Stabiele steunen voor de montage tegen de muur of 
verdeelkast.

 - tehalit.RK biedt een onberispelijke afwerking aan het 
elektrisch verdeelbord.

 - tehalit.RK is beschikbaar in afzonderlijke delen : 
profielen, steunen en afsluitstukken.

Technische karakteristieken :

 - 4 verschillende afmetingen in functie van de diepte van 
de kast of het aantal kabels.

 - 3 kleuren : lichtgrijs (RAL 7035), grijs (RAL 7030) en  
zuiver wit (RAL 9010).

 - Beschermingsindex : IP 4X - IK 07.
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tehalit.RK
Verbindingskanalen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen / Nieuw

Standaardlengte :
2 m.

Materiaal :
Harde PVC, beschermingsindex : IP 4X - IK 07.

Kleuren :

Lichtgrijs, RAL 7035

Grijs, RAL 7030

Zuiver wit, RAL 9010 

 Afmetingen, zie pagina 15.29

Zuiver wit
Lichtgrijs
Grijs
Breedte
Verpakking

FB6011029010
FB6011027035
FB6011027030
110 mm
20 m

L22369010
L22367035
L22367030

6 paar

Rechtse en linkse
eindstukken

Steun Wandplaat

RK1109010
RK1107035
RK1107030

24 m

M5848

10 stuks

Zuiver wit
Lichtgrijs
Grijs
Breedte
Verpakking

FB6011029010
FB6011027035
FB6011027030
110 mm
20 m

L22359010
L22357035
L22357030

6 paar

RK1509010
RK1507035
RK1507030

16 m

M5849

10 stuks

80

110

65

65

190

230

75

75

Zuiver wit
Lichtgrijs
Grijs
Breedte
Verpakking

FB6015029010
FB6015027035
FB6015027030
150 mm
20 m

Zuiver wit
Lichtgrijs
Grijs
Breedte
Verpakking

FB6019029010
FB6019027035
FB6019027030
190 mm
52 m

L22399010
L22397035
L22397030

4 paar

RK1909010
RK1907035
RK1907030

8 m

M5850

10 stuks

Zuiver wit
Lichtgrijs
Grijs
Breedte
Verpakking

FB6015029010
FB6015027035
FB6015027030
150 mm
20 m

Zuiver wit
Lichtgrijs
Grijs
Breedte
Verpakking

FB6019029010
FB6019027035
FB6019027030
190 mm
52 m

L23209010
L23207035
L23207030

6 paar

RK2309010
RK2307035
RK2307030

12 m

M5830

10 stuks

Zuiver wit
Lichtgrijs
Grijs
Breedte
Verpakking

FB6023029010
FB6023027035
FB6023027030
230 mm
40 m
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tehalit.LFR
Het kanaal op rol

Levering :
Plat, op rol. Voorgeboorde en zelfklevende bodem.

Standaardlengte :
20 m.

Materiaal :
PVC.

Kleur :

Wit, RAL 9016

Wit
Verpakking

LFR0701209016A
20 m

telefoon 4 paar STY 1 :

3 x 2,5 mm2 

1

0

Wit
Verpakking

LFR1501509016A
20 m

telefoon 4 paar STY 1 :

3 x 2,5 mm2 

2

1

Wit
Verpakking

LFR2002009016A
20 m

telefoon 4 paar STY 1 :

3 x 2,5 mm2 

4

1

Wit
Verpakking

LFR2003509016A
20 m

telefoon 4 paar STY 1 :

3 x 2,5 mm2 

8

2

Snijtang

L5561
verpakking : 1 stuk
lengte van het lemmet : 85 mm
om lijsten te snijden in 45° en 90°

Kanalen Kabels Inhoud

Uitbreektang

L5562
verpakking : 1 stuk 
om een stuk uit de zijwand van 
een kanaal te breken als doorgang 
voor kabels
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Zelfklevende kabelgeleiders

Levering :
Kanaal met zelfklevende bodem.

Standaardlengte :
2 m.

Materiaal :
Harde PVC.

Kleuren :
Doorschijnend
Wit, RAL 9016

Wit
Verpakking

LF1001009016A
84 m

1 kabel van ø 7 mm maxi

Wit
Verpakking

LF1501509016A
88 m

1 kabel van ø 10 mm maxi

Doorschijnend
Wit
Verpakking

M1647TRAN
M16479016
150 m

1 kabel van ø 4,5 tot 6 mm

Doorschijnend
Wit
Verpakking

M1648TRAN
M16489016
150 m

1 kabel van ø 5,5 tot 7 mm

Doorschijnend
Wit
Verpakking

M1673TRAN
M16739016
150 m

1 kabel van ø 6,5 tot 8 mm

Doorschijnend
Wit
Verpakking

M1659TRAN
M16599016
150 m

1 kabel van ø 7,5 tot 10 mm

Kabelgeleiders Kabelinhoud
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tehalit.clima
Kanaalsysteem voor airconditioning en wamtepomp

Levering :
Sokkel met voorgestanste openingen voor de bevestiging van spanbanjes, 
"overlappen" deksel.

Standaardlengte :
2 m.

Materiaal :
Harde PVC.

Volledig kanaal
sokkel en deksel

Binnenhoek

Zuiver wit
Verpakking

CLM500654
1 stuk

CLMU50065
24 m

Zuiver wit
Verpakking

CLM650904
1 stuk

CLMU65090
16 m

Zuiver wit
Verpakking

CLM300354
1 stuk

CLM30035
36 m

Zuiver wit
Verpakking

CLM75125
10 m

Echelle : 25 %

45

Echelle : 25 %

65

50

CLM751254
1 stuk

Echelle : 25 %

125

75Echelle : 25 %

90

65
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tehalit.clima
Kanaalsysteem voor airconditioning en wamtepomp

Kleur :

Zuiver wit, RAL 9010 

Wandverbinding InkortingBuitenhoek DekselverbindingWanddoorgang T-stukVlakke hoek Eindstuk

CLM500656
1 stuk

CLM500658
1 stuk

CLM500659
1 stuk

CLM500653
1 stuk

CLM500655
1 stuk

CLM5006561
1 stuk

CLM500657
1 stuk

CLM650906
1 stuk

CLM650908
1 stuk

CLM650909
1 stuk

CLM650903
1 stuk

CLM650905
1 stuk

CLM6509061
1 stuk

CLM650907
1 stuk

CLM300356
1 stuk

CLM300359
1 stuk

CLM300353
1 stuk

CLM300355
1 stuk

CLM3003561
1 stuk

CLM300357
1 stuk

CLM7512562
1 stuk

CLM751256
1 stuk

CLM751258
1 stuk

CLM751259
1 stuk

CLM751255
1 stuk

CLM7512561
1 stuk

CLM751257
1 stuk

CLM751253
1 stuk
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tehalit.LFS
Kanalen in plaatstaal, dieptes 20, 30, 40 en 60 mm

Levering :
Sokkel met voorgeboorde bodem en deksel, kabelklemmen vanaf een breedte 
van 60 mm.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag, max. 3,10 m.

Materiaal :
Plaatstaal verzinkt.
Groep 3 DIN 17162.
Bekleding van 275 g/m².

Volledig kanaal
sokkel en deksel

Dieptes 20 en 30 mm Binnenhoek Buitenhoek EindstukVlakke hoek

b

a

b

a

b

a

Volledig kanaal
sokkel en deksel

Binnenhoek Buitenhoek EindstukVlakke hoekDieptes 40 en 60 mm

Rood
Verzinkt
Wit gelakt
Verpakking

LFS400605VERZ
LFS4006059016
8 stuks

LFS400606VERZ
LFS4006069016
5 stuks

LFS400603VERZ
LFS4006039016
4 stuks

LFS400600VERZ
LFS4006009016
12 m

LFS400604VERZ
LFS4006049016
4 stuks

Rood
Verzinkt
Wit gelakt
Verpakking

LFS601005VERZ
LFS6010059016
4 stuks

LFS601006VERZ
LFS6010069016
6 stuks

LFS601003VERZ
LFS6010039016
2 stuks

LFS601000VERZ
LFS6010009016
8 m

LFS601004VERZ
LFS6010049016
4 stuks

Rood
Verzinkt
Wit gelakt
Verpakking

LFS601505VERZ
LFS6015059016
4 stuks

LFS601506VERZ
LFS6015069016
5 stuks

LFS601503VERZ
LFS6015039016
8 stuks

LFS601500VERZ
LFS6015009016
6 m

LFS601504VERZ
LFS6015049016
4 stuks

Rood
Verzinkt
Wit gelakt
Verpakking

LFS600605VERZ
LFS6006059016
6 stuks

LFS600606VERZ
LFS6006069016
10 stuks

LFS600603VERZ
LFS6006039016
4 stuks

LFS600600VERZ
LFS6006009016
8 m

LFS600604VERZ
LFS6006049016
4 stuks

Rood
Verzinkt
Wit gelakt
Verpakking

LFS602005VERZ
LFS6020059016
4 stuks

LFS602006VERZ
LFS6020069016
6 stuks

LFS602003VERZ
LFS6020039016
4 stuks

LFS602000VERZ
LFS6020009016
6 m

LFS602004VERZ
LFS6020049016
5 stuks

Verzinkt
Wit gelakt
Verpakking

LFS200206UNLA
LFS2002069016
5 stuks

LFS200200VERZ
LFS2002009016
72 m

Verzinkt
Wit gelakt
Verpakking

LFS300455VERZ
LFS3004559016
5 stuks

LFS300456UNLA
LFS3004569016
5 stuks

LFS300454VERZ
LFS3004549016
5 stuks

LFS300450VERZ
LFS3004509016
32 m

LFS300453VERZ
LFS3004539016
5 stuks
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tehalit.LFS
Kanalen in plaatstaal, dieptes 20, 30, 40 en 60 mm

Kleur :

Wit gelakt, RAL 9016 

Andere kleuren op aanvraag

  Aarding, zie pagina’s 15.27 en 15.28

L4187CHRO
Verpakking : 10 stuks

T- en kruisstuk L4181GNGE L = 150 mm
L4182GNGE L = 300 mm
L4183GNGE L = 600 mm
Verpakking : 25 stuks

Verbindingsklem
voor de aarding
sokkel / sokkel

Aardingsstuk 
voor
deksel / sokkel

T- en kruisstuk Verbindingsklem
voor de aarding
sokkel / sokkel

Kabelklem
PC / ABS

Aardingsstuk
voor deksel en
scheidingsschot

Scheidingsschot
in staal

Kabelklem
in staal

R4320

10 stuks

R2320VERZ

5 paar

R4330

5 stuks

LFS300458VERZ
LFS3004589016
5 stuks

R2330VERZ

5 paar

ba

c

d

Aardingsgeleider
met
kabelschoenen

Aardingsklem

R2290VERZ

100 stuks

L4180VERZ

50 stuks

M6290

50 stuks

R2504VERZ

5 stuks

LFS400608VERZ
LFS4006089016
4 stuks

R2290VERZ

100 stuks

L4180VERZ

50 stuks

M6290

50 stuks

R2604VERZ

5 stuks

LFS600608VERZ
LFS6006089016
4 stuks

R2292VERZ

100 stuks

L4180VERZ

50 stuks

TWS70VERZ

32 m

M6292

50 stuks

R2604VERZ

5 stuks

LFS601508VERZ
LFS6015089016
6 stuks

R2291VERZ

100 stuks

L4180VERZ

50 stuks

TWS70VERZ

32 m

M6291

50 stuks

R2604VERZ

5 stuks

LFS601008VERZ
LFS6010089016
4 stuks

R2293VERZ

100 stuks

L4180VERZ

50 stuks

TWS70VERZ

32 m

M6293

50 stuks

R2604VERZ

5 stuks

LFS602008VERZ
LFS6020089016
6 stuks
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A

B

1

2

AI1_LFF40061_T1_01

A

B

1

2

AI1_LFF40060_T1_01

A

B1

A

B1

AI1_LFF40110_T1_01

A

B

1

2

LF / FB / LFH / LFE : Bedradingscapaciteiten van de verdeelkanalen

kanalen LF/LFF

kanalen FB

aantal
compartimenten

afmetingen
A x B

nominale
sectie
in mm²

bruikbare
sectie*
in mm²

Ø 
maximum
in mm

aantal kabels
3 x 2,5 mm²

referenties

LF150150 1 15 x 15 150 75 10 1

LF200200 1 20 x 19 228 114 12 1

LF200350 1 20 x 33 440 220 15 2

LF200360 1 20 x 33 210 105 10 1

2 210 105 10 1

LF300300 1 30 x 30 620 310 15 4

LF300600 1 30 x 57 1250 625 25 8

LF400400 1 40 x 40 1200 600 23 8

LF400600 1 40 x 57 1700 850 29 11

LF400600 +
M2024

1 40 x 57 830 415 15 5

2 830 415 15 5

LF/LFF400900 1 40 x 90 2650 1325 32 17

LF/LFF400900 +
M2024

1 40 x 90 1300 650 24 8

2 1300 650 24 8

LF/LFF401100 1 40 x 110 3250 1625 32 21

LF/LFF401100 +
M2024 (1)

1 40 x 110 1600 800 29 10

2 1600 800 29 10

LF600600 1 60 x 57 2860 1430 54 18

LF600600 +
M2026

1 60 x 57 1400 700 15 9

2 1400 700 15 9

LF/LFF600900 1 60 x 90 4550 2275 54 29

LF/LFF600900 +
M2026

1 60 x 90 2200 1100 29 14

2 2200 1100 29 14

LF/LFF601100 1 60 x 110 5500 2750 54 35

LF/LFF601100 +
M2026 (1)

1 60 x 110 2600 1300 29 17

2 2600 1300 29 17

LF601500 + M2026 (1) 1 61 x 150 3600 1790 54 24

2 3600 1790 54 24

LF601900 + M2026 (1) 1 61 x 190 4590 2280 54 29

2 4590 2280 54 29

LF602300 + M2026 (1) 1 61 x 230 5610 2790 54 35

2 5610 2790 54 35

referenties

FB601100 1 61 x 110 4680 2340 54 30

FB601300 1 61 x 130 5580 2790 54 36

FB601500 1 61 x 150 6450 3225 54 41

FB601900 1 61 x 190 8280 4140 54 53

FB602300 1 61 x 230 9800 4900 54 62

FB801300 1 82 x 130 7700 3850 49

FB992300 1 100 x 230 18500 9250 118

* sectie als berekeningsbasis dienende voor het bepalen van de inhouden in functie van de verschillende kabelsecties
(1) bedradingscapaciteit met scheidingsschot centraal gepositioneerd
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Dieptes 20 en 30 mm, aarding
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LFS300450

Gebruik van aardingsgeleiders :
elk metalen deel moet absoluut worden geaard.

LFS200200 et 300450 : 
de koppelingen worden gemonteerd op de bodem van de sokkel
en zijn voorzien van een schroeven- en sluitringensysteem voor de
aansluiting van een aardgeleider. De aarding van alle sokkels kan
op één enkele plaats gebeuren (de koppelingen zorgen voor de
stroomdoorgang).

Voor de aarding van de deksels zorgen aansluitstukken
(R4320 voor de LFS200200 en R4330 voor de LFS300450) die
onderaan het deksel moeten worden gemonteerd. 

Tussen deze aansluitstukken en een aardingspunt (b.v. aan de
koppelingen van de bodems moet een geleider worden aangesloten :
R2320VERZ voor LFS200200 en R2330VERZ voor LFS300450).

De kabelgoten LF200200 / LFS300450

LFS200200

R4320 aansluitstuk - kram
(aarding van het deksel)

R2320VERZ-verbindingsset
(aarding van de sokkel)
- koppeling
- M4-schroevenset : zeskantschroef,
waaiervormige sluitring, M4-schroef
met bolvormige sluitring

koppeling

M4- schroevenset

aansluitstuk

R4330 aansluitstuk - kram

koppeling

M4-schroevenset

R2330VERZ-verbindingsset
(aarding van de sokkel)
- koppeling
- M4-schroevenset : zeskantschroef,
waaiervormige sluitring, M4-schroef
met bolvormige sluitring

Aarding van de verdeelkanalen in plaatstaal LFS200200 en LFS300450

aansluitstuk
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Kanaalsystemen LFS400600, LFS600600, LFS601000, LFS601500, LFS602000

Verzinkt aardaansluitstuk voor deksel
en scheidingsschot : L4180VERZ

aansluitstuk

koppeling

aardgeleider

aansluitstuk

Aardaansluitstuk voor deksel en scheidingsschot

L4180VERZ
Verpakking : 50 stuks

De hulpstukken zijn oorspronkelijk voorzien van een aardklem.

LFS met een diepte van 40 en 60 mm :
De koppelingen worden gemonteerd op de zijwand van de sokkel en
zijn uitgerust met een aansluitstuk voor verbinding van een geleider
met de aarde. De aarding van alle sokkels kan op één enkele plaats
gebeuren (de koppelingen zorgen voor de stroomdoorgang).

Aansluitstukken (L4180VERZ) die op de zijkant van het deksel
moeten worden gemonteerd, zorgen voor de aarding van de deksels
van de LFS met een diepte van 40 en 60 mm. Tussen deze
aansluitstukken en een aardingspunt (b.v. de koppelingen van 
de bodems) moet een geleider worden aangesloten. Met ditzelfde
aansluitstuk (L4180VERZ) kunnen de metalen delen worden geaard.

De hulpstukken zijn voorzien van aansluitstukken die via een geleider
moeten worden verbonden met een aardingspunt 
(vb. : de koppelingen van de bodems).

De verdeelkanalen vereisen geen enkele aarding bij gebruik van 
kabels.

Verdeelkanalen in plaatstaal LFS400600, LFS600600, LFS601000, LFS601500 en LFS602000
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tehalit.RK
Afmetingen 80-230 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen 

B

AB

A

verbindingskanaal voor
afdekbreedte 110, 150, 190 of 230 mm

verbindingskanaal voor
afdekbreedte 80, 110, 150 of 190

verdeelkanaal
LF of FB

deksel (rug)

steun

eindstuk

verdeelkast

afdekprofiel

Verbindingskanaal RK

De verbindingskanalen RK zijn
samengesteld uit 2 steunen, een
afdekprofiel en 2 zijdelingse afsluitstukken
(links en rechts). Wanneer de kast vrij
opgesteld wordt, los van de muur, kan het
afdekprofiel achteraan dichtgemaakt worden
d.m.v. een deksel.
Elke afmeting (afdekprofiel) heeft 2
afdekbreedtes. Het volstaat om 2 steunen
tegen de muur of tegen het verdeelbord te
schroeven en het afdekprofiel op de juiste
lengte af te zagen.
In het profiel zijn 3 dwarslijnen
aangebracht, die de installateur helpen 
om uitsparingen te maken voor de
installatie van de verdeelkanalen met 
een diepte van 40 tot 60 mm.
Nadien wordt het profiel op de steunen
geclipst en worden de zijdelingse
eindstukken gemonteerd.

verbindingskanaal A B

110 110 mm 80 mm

150 150 mm 110 mm

190 190 mm 150 mm

230 230 mm 190 mm

verbindingskanaal A B

110 110 mm 80 mm

150 150 mm 110 mm

190 190 mm 150 mm

230 230 mm 190 mm



De bedradingskanalen bieden een variëteit aan oplossingen om  
verdeelborden te bekabelen :
-  het gamma tehalit.BA7 in PVC biedt een oplossing voor de gewone  

dagelijkse toepassingen,
-  het gamma tehalit.HA7, in PC / ABS en halogeenvrij, wordt gebruikt  

in specifieke toepassingen (vb. spoorwegtoepassingen),
-  het gamma tehalit.VK-flex laat soepele verbindingen toe tussen 

de uitrusting op de deur en in de kast.

Bedradingskanalen
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tehalit.BA7, bedradingskanalen in PVC 16.04

tehalit.HA7, halogeenvrije bedradingskanalen 16.05

tehalit.VK-flex, soepele bedradingskanalen 16.06
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Bedradingskanalen
tehalit.BA7 / HA7
Voor een niet te evenaren 
montagecomfort

De bedradingskanalen beantwoorden aan de verschillende 
manieren waarop er bekabeld wordt in of in de buurt van de 
verdeelborden : de distributie van elektriciteit, het bedraden 
van automatiseringsapparaten, het bedraden van apparatuur 
op de deur of in de omgeving van de elektriciteitskast.

De voordelen voor u :

 - Gemakkelijke montage en verwijdering van het deksel.

 - Lamellen die zonder gereedschap tot op de bodem 
kunnen uitgebroken worden.

 - Het gamma HA7, halogeenvrij, behoudt alle voordelen 
van het kanaal BA7.

 - Blauwe kanalen voor intrinsiek beveiligde stroomkringen, 
standaard uit stock leverbaar.

 - Een universele kabelklem.

Technische karakteristieken :

 - Dieptes : 25, 40, 60, 80, 100 mm.

 - Materiaal : PVC voor BA7, PC / ABS voor HA7  
(halogeenvrij), polyamide voor VK-flex (halogeenvrij).

 - Vuurvastheidsklasse : UL 94V0.

 - Bodemperforatie volgens de norm EN 50085-2-3.
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Uitbreekbare lamellen
Lamellen zonder scherpe 
kanten om de beschadiging 
van geleiders of verwondin-
gen aan de handen van  
de bordenbouwer te  
voorkomen.

Universele kabelklemmen
Om de draden in alle kanalen, 
vanaf 40 mm breed en  
40 mm diep, op hun plaats 
te houden.

Afsnijden zonder bramen
Dankzij de speciale tang.

Een gemakkelijke  
plaatsing van de deksels
De montage van het deksel 
is intuïtief en kan snel 
worden uitgevoerd ook 
wanneer het kanaal volledig 
gevuld is.

05
Een hulp bij  
de identificatie
Ribbels op het deksel die 
ervoor zorgen dat u de 
etiketten keurig kunt  
aanbrengen.

Expert tips

03 040201
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tehalit.BA7
Bedradingskanalen in PVC

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

50
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12,5 6 2

10H

B

15

H

B

6,5

4,5 14
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8

Afmetingen Sokkel en  Deksel  Sokkel en  Verpakking BA7-Clip 
(Diepte x Breedte) deksel    deksel in blauw   (kabelklem)   
in mm Referentie  Referentie  Referentie

Laterale uitsnijdingen
Hoogte van het profiel
25/40 mm

Deksel
Hoogte 10 mm
voor 
BA725025
BA725040

Bodemperforatie
Volgens DIN 43659,  
EN 50085-2-3
voor de kanalen
25/40/60 mm breed

Deksel
Hoogte 15 mm
voor andere BA7 

BA7-Clip
(kabelklem)

Laterale uitsnijdingen
Hoogte van het profiel
60/80 mm

Laterale uitsnijdingen
Hoogte van het profiel
100 mm

Bodemperforatie
Volgens DIN 43659,  
EN 50085-2-3 voor de 
kanalen 80/100/120 mm 
breed

- Lamellen die zonder gereedschap tot op de bodem kunnen worden uitgebroken.
-  De lamellen zijn mooi glad afgewerkt en vertonen geen scherpe kanten, waar-

door de beschadiging van de geleiders wordt vermeden.
-  De buitenafmetingen van het kanaal komen overeen met de cijfers vermeld  

in de referenties.
- Het gamma bestaat uit 22 verschillende referenties.
- Gemakkelijke montage en verwijdering van het deksel.
- Lamellen per stappen van 12,5 mm.
- Doorgang van draden tot 6 mm² zonder lamellen uit te breken.
- Perforatie van de sokkel volgens de norm EN 50085-2-3.
- 3e rij met perforaties in de sokkel vanaf 80 mm breed.
- Eén universele kabelklem voor elke kanaalbreedte.
-  Twee lamellenverbredingen om de geleiders tegen te houden, vanaf een hoogte 

van 60 mm.
-  Blauwe kanalen bestemd voor installaties met een intrinsieke beveiliging,  

leverbaar uit stock.

- Vuurvastheidsklasse : UL 94V0.
- De kanalen zijn UL en CSA gecertifieerd.

Gebruikstemperatuur : - 5 °C tot + 60 °C
Materiaal : harde PVC
Standaardlengte : 2 m
Levering : sokkel, deksel
Kleur : grijs, RAL 7030 of blauw (voor een aantal afmetingen)

  Toebehoren, zie pagina 16.07

  25 x   25 mm
  25 x   40 mm

BA725025
BA725040

BA70252K
BA70402K

BA725025BL
-

50 m
48 m

-
-

  40 x   25 mm
  40 x   40 mm
  40 x   60 mm
  40 x   80 mm
  40 x 100 mm

BA740025
BA740040
BA740060
BA740080
BA740100

BA70252
BA70402
BA70602
BA70802
BA71002

BA740025BL
BA740040BL
BA740060BL
-
-

48 m
50 m
40 m
30 m
20 m

- 
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP

  60 x   25 mm
  60 x   40 mm
  60 x   60 mm
  60 x   80 mm
  60 x 100 mm
  60 x 120 mm

BA760025
BA760040
BA760060
BA760080
BA760100
BA760120

BA70252
BA70402
BA70602
BA70802
BA71002
BA71202

BA760025BL
BA760040BL
BA760060BL 
-
-
-

60 m
40 m
24 m
20 m
16 m
12 m

- 
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP

  80 x   25 mm
  80 x   40 mm
  80 x   60 mm
  80 x   80 mm
  80 x 100 mm
  80 x 120 mm

BA780025
BA780040
BA780060
BA780080
BA780100
BA780120

BA70252
BA70402
BA70602
BA70802
BA71002
BA71202

BA780025BL
- 
BA780060BL
- 
BA780100BL
-

20 m
20 m
20 m
16 m
12 m
16 m

- 
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP

100 x   60 mm
100 x   80 mm
100 x 100 mm

BA7100060
BA7100080
BA7100100

BA70602
BA70802
BA71002

- 
- 
- 

16 m
16 m
12 m

BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
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tehalit.HA7
Bedradingskanalen halogeenvrij

Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

 -  Lamellen die met behulp van gereedschap tot op de bodem kunnen worden
uitgebroken.

-  De lamellen zijn mooi glad afgewerkt en vertonen geen scherpe kanten,
waardoor de beschadiging van de geleiders wordt vermeden.

- Gemakkelijke montage en verwijdering van het deksel.
- Doorgang van draden tot 6 mm² zonder lamellen uit te breken.
-  Bodemperforatie van de sokkel volgens de norm EN 50085-2-3.
- 3e rij met perforaties in de sokkel vanaf 80 mm breed.
-  Een universele kabelklem om de draden in alle kanalen, vanaf 40 mm breed

en 40 mm diep, op hun plaats te houden.
- De kanalen zijn UL en CSA gecertifieerd.
-  De kanalen zijn gecertifieerd voor spoorwegmaterieel volgens DIN 55100,

NF F 16-101.

- Vuurvastheidsklasse : UL 94V0. 

Gebruikstemperatuur : -25 °C tot +90 °C
Materiaal : PC / ABS halogeenvrij 
Standaardlengte : 2 m 
Levering : sokkel, deksel 
Kleur : lichtgrijs, RAL 7035 
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50
6,5

4,5

14

2525

8

12,5 6 212,5 6 2

12,5 6 2

10H

B

15

H

B

6,5

4,5 14

2525

8

Afmetingen Sokkel en Deksel Verpakking BA7-Clip 
(Diepte x Breedte) deksel (kabelklem)
in mm Referentie Referentie

Laterale uitsnijdingen
Hoogte van het profiel
25/40 mm

Deksel
Hoogte 10 mm
voor 
HA725025
HA725040

Bodemperforatie
Volgens DIN 43659, 
EN 50085-2-3
voor de kanalen
25/40/60 mm breed

Deksel
Hoogte 15 mm
voor andere HA7 

BA7-Clip
(kabelklem)

Laterale uitsnijdingen
Hoogte van het profiel
60/80 mm

Laterale uitsnijdingen
Hoogte van het profiel
100 mm

Bodemperforatie
Volgens DIN 43659, 
EN 50085-2-3
voor de kanalen
80/100/120 mm breed

  25 x   25 mm
  25 x   40 mm

HA725025
HA725040

HA70252K
HA70402K

50 m
48 m

-
-

  40 x   25 mm
  40 x   40 mm
  40 x   60 mm
  40 x   80 mm
  40 x 100 mm

HA740025
HA740040
HA740060
HA740080
HA740100

HA70252
HA70402
HA70602
HA70802
HA71002

48 m
50 m
40 m
30 m
20 m

- 
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP

  60 x   25 mm
  60 x   40 mm
  60 x   60 mm
  60 x   80 mm
  60 x 100 mm
  60 x 120 mm

HA760025
HA760040
HA760060
HA760080
HA760100
HA760120

HA70252
HA70402
HA70602
HA70802
HA71002
HA71202

60 m
40 m
24 m
20 m
16 m
12 m

- 
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP

  80 x   25 mm
  80 x   40 mm
  80 x   60 mm
  80 x   80 mm
  80 x 100 mm
  80 x 120 mm

HA780025
HA780040
HA780060
HA780080
HA780100
HA780120

HA70252
HA70402
HA70602
HA70802
HA71002
HA71202

20 m
20 m
20 m
12 m
12 m
16 m

- 
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP

100 x   60 mm
100 x   80 mm
100 x 100 mm

HA7100060
HA7100080
HA7100100

HA70602
HA70802
HA71002

16 m
16 m
12 m

BA7CLIP
BA7CLIP
BA7CLIP
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31 x 33 x 500 mm 57 48 30VK-flex 30
M5692

40 stuks

45 x 43 x 500 mm 101 81 53VK-flex 40
M5693

40 stuks

21 x 23 x 500 mm 20 18 13VK-flex 20
M5691

40 stuks

tehalit.VK-flex
Soepel / zelfklevend bedradingskanaal

Levering :
sokkel met voorgeboorde bodem

Materiaal :
polyamide
vuurvastheidsklasse : UL 94V0
halogeenvrij

Kleur :

lichtgrijs, RAL 7035

 Toebehoren, zie pagina 16.07

Kanaal
Referentie

Afmetingen
(Diepte x
Breedte x 
Lengte)
in mm

Verpakking Ruimte voor
standaarddraden
1,5 mm2

Ruimte voor
standaarddraden
2,5 mm2

Ruimte voor
standaarddraden
1 mm2

15 x 11 x 250 mm 10 8 5VK-flex 10
M5690

40 stuks

P

L

31 x 33 x 500 mm 57 48 30VK-flex 30
L2232

40 stuks

45 x 43 x 500 mm 101 81 53VK-flex 40
L2242

40 stuks

21 x 23 x 500 mm 20 18 13VK-flex 20
L2222

40 stuks

15 x 11 x 250 mm 10 8 5VK-flex 10
L2212

40 stuks

P

L

50

11

6

3,
5

84,5
50

14

12

4,
5

8

84,5 50

20

8

4,
5

Zijaanzicht
VK-flex 10

Bevestigingsstrook
VK-flex 10

Zijaanzicht
VK-flex 20, 30 en 40

Bevestigingsstrook
VK-flex 20 en 30 

Bevestigingsstrook
VK-flex 40

Zelfklevend
kanaal
Referentie

Afmetingen
(Diepte x
Breedte x 
Lengte)
in mm

Verpakking Ruimte voor
standaarddraden
1,5 mm2

Ruimte voor
standaarddraden
2,5mm2

Ruimte voor
standaarddraden
1 mm2
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen /  Nieuw

tehalit.BA7 / HA7 / VK-flex
Toebehoren voor bedradingskanalen

Omschrijving Karakteristieken Verpakking Ref.

Tussenstuk 12 mm hoogte : 12 mm, ø 25 mm 50 stuks M51592

Klinknagel
halogeenvrij

ø 4 mm, voor dikte 2-5 mm 100 stuks L5085

Bevestigingswerktuig grijs, voor klinknagel L5085 1 stuk L5262GRAU

Tussenstuk 20 mm hoogte : 20 mm, ø 25 mm 50 stuks M5159

Klinknagel
halogeenvrij

ø 4 mm, voor dikte 4-7 mm 100 stuks L5123

Bevestigingswerktuig rood, voor klinknagel L5123 1 stuk L5263ROT

Kraagring om schroefkop M4 tot M5
te verbergen

100 stuks M5164

Klinknagel
halogeenvrij

ø 6 mm, voor dikte 3-8 mm 100 stuks L5067

Bevestigingswerktuig zwart, voor klinknagel L5067 1 stuk L5264SCHW

Snijtang
85 mm

om bedradingskanalen
te snijden

1 stuk L5561

M51592

L5085

L5262GRAU

M5164

L5561



Hager klant zijn is genieten van talrijke 
professionele diensten.  
Opleidingen, software, technische       
bijstand ... u kan steeds op ons rekenen.

Service
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Service

Technische ondersteuning
Hager biedt haar klanten een volledige service.
U kunt dan ook terecht bij technisch onderlegde gespreks-
partners die u kunnen adviseren en bijstaan.

Deze personen hebben als taak :
• zo snel mogelijk een antwoord te geven op uw technische  
 vragen ;
• u te helpen bij uw projecten en eventueel te zorgen voor :
 - een verdeelschema ;
 - een gedetailleerde stuklijst van het materiaal ;
 - prijzen ;
 - de geschatte montage- en bedradingstijd ;
 - het vooraanzicht van het materiaal in de verdeelkasten.

Onze technici helpen u ook graag bij de installatie en het 
gebruik van ons software-aanbod.

Contacteer onze technische dienst : 
 quotations@hager.be

( 02/529.47.11

Opleidingen
De beroepsopleidingen van Hager omvatten alle technische 
domeinen die te maken hebben met elektrische installaties 
in beroepsruimten, tertiaire gebouwen en woningen.

Zo kunt u opleidingen volgen over de volgende onderwerpen :
- tebis : domoticasysteem dat gebruik maakt van een  
 communicatiebus op basis van het KNX-protocol ;
- hagercad.professional : software voor berekening van  
 verdeelkasten, voor het beheer van de plaatsing van de  
 componenten en voor het tekenen van elektrische schema’s ;
- elcomnet : software voor kabelberekening, ...

- Technische aanvullingen
- Beschermingsindexen
- Coördinatie
- Selectiviteit
- Karakteristieken van de materialen

Vind op onze website 
de volgende informatie terug : 
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Ondersteunende tools

Hager Ready 
De nieuwe Hager Ready-app is ontworpen om de persoonlijke 
assistent te zijn die elke drukke vakman op elk moment van 
de dag kan raadplegen om efficiënter te kunnen werken.

Enkele functies en voordelen van de nieuwe 
Hager Ready-app zijn:
•  Een homepage met snelle toegang tot product-zoekop-

drachten, laatste projecten en informatieve nieuwsberichten.
•  De volledig geïntegreerde e-catalogus met het uitgebreide 

productassortiment, evenals relevante technische informatie 
en downloadbare brochures.

•  Tijdsbesparing met een snelle en gebruiksvriendelijke  
labelconfigurator.

•  Een showroomfunctie met interieurbeelden en details over 
speciale projecten om klanten te inspireren.

•  Toegang tot de supportpagina van Hager, evenals  
de mogelijkheid om instructievideo’s te bekijken en  
de beschikbare apps te downloaden. 

Download de Hager Ready app via de App Store of 
Google Play of ontdek meer op hager.be.

Hagercad
Hagercad is de software voor het ontwerpen van de 
Hager laagspanningsborden. 
Zeven op elkaar afgestemde modules helpen u bij het 
berekenen en documenteren van uw projecten. 

De mogelijkheden binnen Hagercad:
•  U beheert uw montage-instructies, brieven en certificaten 

volgens de norm DIN EN 61439-1/-2. 
•  Met hagercad maakt u eenvoudig ééndraads- en  

meerdraadsschema's.
•  Kasten berekenen en samenstellen in 2D- en 3D-weergave.
•  Het klemmenschema opmaken.

Vraag nu uw activeringscode aan via hager.be.

iOS Android



 17.04

1
1001 01 9.113
1001 09 9.113
1001 20 0400 9.94
1001 20 1400 9.94
1001 20 4500 9.94
1001 20 5500 9.94
1001 20 7400 9.94
1001 20 8300 9.94
1001 20 8400 9.94
1001 20 8900 9.94
1005 70 03 9.58
1005 70 04 9.58
1005 70 06 9.58
1005 70 09 9.58
1009 20 9.109
1009 20 35 9.109
1009 20 45 9.31
1009 20 79 9.109
1009 20 89 9.31
1009 21 9.109
1010 89 01 9.15
1010 89 01 9.30
1010 89 02 9.15
1010 89 02 9.30
1010 89 03 9.15
1010 89 03 9.30
1011 20 04 9.116
1011 20 09 9.116
1011 20 14 9.115
1011 20 16 9.116
1011 20 45 9.115
1011 20 74 9.115
1011 20 84 9.115
1011 20 89 9.115
1011 21 04 9.80
1011 21 09 9.80
1011 21 14 9.79
1011 21 16 9.80
1011 21 45 9.79
1011 21 74 9.79
1011 21 84 9.79
1011 21 89 9.79
1011 22 04 9.84
1011 22 09 9.84
1011 22 14 9.83
1011 22 16 9.84
1011 22 45 9.83
1011 22 74 9.83
1011 22 84 9.83
1011 22 89 9.83
1011 23 34 9.82
1011 23 39 9.82
1011 23 44 9.82
1011 23 49 9.82
1011 23 54 9.82
1011 23 59 9.82
1011 23 64 9.81
1011 23 69 9.81
1011 23 74 9.81
1011 23 79 9.81
1011 23 84 9.81
1011 23 89 9.81
1011 60 86 9.75
1011 60 89 9.75
1011 60 96 9.76
1011 60 99 9.76
1011 89 82 9.71
1011 89 89 9.71
1011 99 09 9.71
1011 99 39 9.71
1011 99 49 9.71
1012 20 04 9.116
1012 20 09 9.116
1012 20 14 9.115
1012 20 16 9.116
1012 20 45 9.115
1012 20 74 9.115
1012 20 84 9.115
1012 20 89 9.115
1012 21 04 9.80
1012 21 09 9.80
1012 21 14 9.79
1012 21 16 9.80
1012 21 45 9.79
1012 21 74 9.79
1012 21 84 9.79
1012 21 89 9.79
1012 22 04 9.84
1012 22 09 9.84
1012 22 14 9.83
1012 22 16 9.84

1012 22 45 9.83
1012 22 74 9.83
1012 22 84 9.83
1012 22 89 9.83
1012 23 34 9.82
1012 23 39 9.82
1012 23 44 9.82
1012 23 49 9.82
1012 23 54 9.82
1012 23 59 9.82
1012 23 64 9.81
1012 23 69 9.81
1012 23 74 9.81
1012 23 79 9.81
1012 23 84 9.81
1012 23 89 9.81
1012 60 86 9.75
1012 60 89 9.75
1012 60 96 9.76
1012 60 99 9.76
1012 89 82 9.71
1012 89 89 9.71
1012 99 09 9.71
1012 99 39 9.71
1012 99 49 9.71
1013 20 04 9.116
1013 20 09 9.116
1013 20 14 9.115
1013 20 16 9.116
1013 20 45 9.115
1013 20 74 9.115
1013 20 84 9.115
1013 20 89 9.115
1013 21 04 9.80
1013 21 09 9.80
1013 21 14 9.79
1013 21 16 9.80
1013 21 45 9.79
1013 21 74 9.79
1013 21 84 9.79
1013 21 89 9.79
1013 22 04 9.84
1013 22 09 9.84
1013 22 14 9.83
1013 22 16 9.84
1013 22 45 9.83
1013 22 74 9.83
1013 22 84 9.83
1013 22 89 9.83
1013 23 34 9.82
1013 23 39 9.82
1013 23 44 9.82
1013 23 49 9.82
1013 23 54 9.82
1013 23 59 9.82
1013 23 64 9.81
1013 23 69 9.81
1013 23 74 9.81
1013 23 79 9.81
1013 23 84 9.81
1013 23 89 9.81
1013 60 86 9.75
1013 60 89 9.75
1013 60 96 9.76
1013 60 99 9.76
1013 89 82 9.71
1013 89 89 9.71
1013 99 09 9.71
1013 99 39 9.71
1013 99 49 9.71
1014 21 04 9.80
1014 21 09 9.80
1014 21 14 9.79
1014 21 16 9.80
1014 21 45 9.79
1014 21 74 9.79
1014 21 84 9.79
1014 21 89 9.79
1014 22 04 9.84
1014 22 09 9.84
1014 22 14 9.83
1014 22 16 9.84
1014 22 45 9.83
1014 22 74 9.83
1014 22 84 9.83
1014 22 89 9.83
1014 23 34 9.82
1014 23 39 9.82
1014 23 44 9.82
1014 23 49 9.82
1014 23 54 9.82
1014 23 59 9.82
1014 23 64 9.81

1014 23 69 9.81
1014 60 86 9.75
1014 60 89 9.75
1014 60 96 9.76
1014 60 99 9.76
1014 89 82 9.71
1014 89 89 9.71
1014 99 09 9.71
1014 99 39 9.71
1014 99 49 9.71
1015 21 04 9.80
1015 21 09 9.80
1015 21 14 9.79
1015 21 16 9.80
1015 21 45 9.79
1015 21 74 9.79
1015 21 84 9.79
1015 21 89 9.79
1015 22 04 9.84
1015 22 09 9.84
1015 22 14 9.83
1015 22 16 9.84
1015 22 45 9.83
1015 22 74 9.83
1015 22 84 9.83
1015 22 89 9.83
1015 23 34 9.82
1015 23 39 9.82
1015 23 44 9.82
1015 23 49 9.82
1015 23 54 9.82
1015 23 59 9.82
1015 23 64 9.81
1015 23 69 9.81
1015 60 86 9.75
1015 60 89 9.75
1015 60 96 9.76
1015 60 99 9.76
1015 89 82 9.71
1015 89 89 9.71
1015 99 09 9.71
1015 99 39 9.71
1015 99 49 9.71
1019 14 04 9.58
1019 16 06 9.58
1019 19 09 9.58
1019 20 45 9.108
1019 20 45 9.58
1019 20 89 9.108
1019 20 89 9.58
1019 60 86 9.58
1019 60 89 9.58
1019 89 82 9.58
1019 89 89 9.58
1029 00 69 9.77
1029 60 86 9.77
1030 00 69 9.77
1030 60 86 9.77
1031 00 69 9.77
1031 60 86 9.77
1033 14 04 9.59
1033 14 04 9.60
1033 16 06 9.59
1033 16 06 9.60
1033 19 09 9.59
1033 19 09 9.60
1033 60 86 9.59
1033 60 86 9.60
1033 60 89 9.59
1033 60 89 9.60
1033 89 12 9.59
1033 89 12 9.60
1033 89 19 9.59
1033 89 19 9.60
1035 70 03 9.59
1035 70 03 9.60
1035 70 04 9.59
1035 70 04 9.60
1035 70 06 9.59
1035 70 06 9.60
1035 70 09 9.59
1035 70 09 9.60
1037 9.108
1037 01 9.108
1038 20 45 9.106
1038 20 45 9.107
1038 20 45 9.59
1038 20 45 9.60
1038 20 89 9.106
1038 20 89 9.107
1038 20 89 9.59
1038 20 89 9.60
1039 20 9.103

1039 21 9.103
1040 9.106
1040 01 9.106
1041 70 03 9.89
1041 70 04 9.89
1041 70 06 9.89
1041 70 09 9.89
1041 89 35 9.85
1041 89 82 9.73
1041 89 82 9.77
1041 89 89 9.73
1041 89 89 9.77
1041 89 89 9.85
1041 99 09 9.73
1041 99 09 9.77
1041 99 39 9.73
1041 99 39 9.77
1041 99 49 9.73
1041 99 49 9.77
1042 70 03 9.89
1042 70 04 9.89
1042 70 06 9.89
1042 70 09 9.89
1042 89 35 9.85
1042 89 82 9.73
1042 89 82 9.77
1042 89 89 9.73
1042 89 89 9.77
1042 89 89 9.85
1042 99 09 9.73
1042 99 09 9.77
1042 99 39 9.73
1042 99 39 9.77
1042 99 49 9.73
1042 99 49 9.77
1043 70 03 9.89
1043 70 04 9.89
1043 70 06 9.89
1043 70 09 9.89
1043 89 35 9.85
1043 89 82 9.73
1043 89 82 9.77
1043 89 89 9.73
1043 89 89 9.77
1043 89 89 9.85
1043 99 09 9.73
1043 99 09 9.77
1043 99 39 9.73
1043 99 39 9.77
1043 99 49 9.73
1043 99 49 9.77
1052 70 03 9.89
1052 70 04 9.89
1052 70 06 9.89
1052 70 09 9.89
1053 70 03 9.89
1053 70 04 9.89
1053 70 06 9.89
1053 70 09 9.89
1064 20 9.103
1064 21 9.103
1077 71 0300 9.42
1077 71 0400 9.42
1077 71 0600 9.42
1077 71 0900 9.42
1080 14 0400 9.42
1080 16 0600 9.42
1080 19 0900 9.42
1080 20 4500 9.42
1080 20 8900 9.42
1080 60 8600 9.42
1080 60 8900 9.42
1080 89 8200 9.42
1080 89 8900 9.42
1084 14 0400 9.48
1084 16 0600 9.48
1084 19 0900 9.48
1084 20 4500 9.48
1084 20 8900 9.48
1084 60 8600 9.48
1084 60 8900 9.48
1084 89 8200 9.48
1084 89 8900 9.48
1087 71 0300 9.48
1087 71 0400 9.48
1087 71 0600 9.48
1087 71 0900 9.48
1088 71 0300 9.48
1088 71 0400 9.48
1088 71 0600 9.48
1088 71 0900 9.48
1090 9.93
1091 9.114

Alfanumerieke index
referentie van het product – cataloguspagina

De nieuwe referenties zijn in het blauw gedrukt.

Referentie Pagina Referentie Pagina Referentie Pagina Referentie Pagina
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1092 00 9.114
1093 00 9.114
1094 9.93
1095 9.93
1096 14 0400 9.48
1096 16 0600 9.48
1096 19 0900 9.48
1096 20 4500 9.48
1096 20 8900 9.48
1096 60 8600 9.48
1096 60 8900 9.48
1096 89 8200 9.48
1096 89 8900 9.48
1102 9.114
1135 70 03 9.17
1135 70 04 9.17
1135 70 06 9.17
1135 70 09 9.17
1137 14 04 9.17
1137 16 06 9.17
1137 19 09 9.17
1137 20 45 9.17
1137 20 89 9.17
1137 60 86 9.17
1137 60 89 9.17
1137 89 82 9.17
1137 89 89 9.17
1146 14 04 9.14
1146 16 06 9.14
1146 19 09 9.14
1146 20 45 9.14
1146 20 89 9.14
1146 60 86 9.14
1146 60 89 9.14
1146 89 82 9.14
1146 89 89 9.14
1147 70 06 9.14
1147 70 09 9.14
1170 14 04 9.55
1170 16 06 9.55
1170 19 09 9.55
1170 20 45 9.55
1170 20 89 9.55
1170 60 86 9.55
1170 60 89 9.55
1170 70 03 9.55
1170 70 04 9.55
1170 70 06 9.55
1170 70 09 9.55
1170 89 82 9.55
1170 89 89 9.55
1181 14 04 9.57
1181 16 06 9.57
1181 19 09 9.57
1181 20 45 9.57
1181 20 89 9.57
1181 60 86 9.57
1181 60 89 9.57
1181 89 82 9.57
1181 89 89 9.57
1182 70 03 9.57
1182 70 04 9.57
1182 70 06 9.57
1182 70 09 9.57
1201 70 13 9.53
1201 70 14 9.53
1201 70 16 9.53
1201 70 19 9.53
1203 14 04 9.53
1203 16 06 9.53
1203 19 09 9.53
1203 20 45 9.103
1203 20 45 9.53
1203 20 89 9.103
1203 20 89 9.53
1203 60 86 9.53
1203 60 89 9.53
1203 89 82 9.53
1203 89 89 9.53
1221 9.95
1222 9.95
1225 9.95
1225 01 9.95
1226 9.95
1227 9.95
1229 9.95
1229 02 9.95
1309 70 03 9.88
1309 70 04 9.88
1309 70 06 9.88
1309 70 09 9.88
1309 89 82 9.72
1309 89 89 9.72

1309 99 09 9.72
1309 99 39 9.72
1309 99 49 9.72
1311 9.119
1313 70 03 9.87
1313 70 04 9.87
1313 70 06 9.87
1313 70 09 9.87
1319 19 09 8.45
1319 21 04 8.45
1319 21 09 8.45
1319 21 16 8.45
1319 21 45 8.45
1319 21 84 8.45
1319 21 89 8.45
1319 22 04 8.45
1319 22 45 8.45
1319 22 84 8.45
1319 60 82 8.45
1319 60 84 8.45
1319 60 86 8.45
1319 60 89 8.45
1319 64 14 8.45
1319 64 24 8.45
1319 66 16 8.45
1319 69 09 8.45
1319 70 06 8.45
1319 70 09 8.45
1319 89 82 8.45
1321 9.119
1323 70 03 9.87
1323 70 04 9.87
1323 70 06 9.87
1323 70 09 9.87
1331 11 9.113
1331 19 9.113
1333 70 03 9.87
1333 70 04 9.87
1333 70 06 9.87
1333 70 09 9.87
1341 9.119
1343 70 03 9.87
1343 70 04 9.87
1343 70 06 9.87
1343 70 09 9.87
1353 70 03 9.87
1353 70 04 9.87
1353 70 06 9.87
1353 70 09 9.87
1363 70 03 9.87
1363 70 04 9.87
1363 70 06 9.87
1363 70 09 9.87
1366 9.119
1367 14 04 9.15
1367 16 06 9.15
1367 19 09 9.15
1367 89 82 9.15
1367 89 89 9.15
1373 70 03 9.87
1373 70 04 9.87
1373 70 06 9.87
1373 70 09 9.87
1381 01 9.112
1381 09 9.112
1381 21 9.112
1381 29 9.112
1381 31 9.112
1381 39 9.112
1381 41 9.112
1381 49 9.112
1381 51 9.112
1381 59 9.112
1381 65 9.112
1381 69 9.112
1382 01 9.107
1382 01 9.113
1382 09 9.107
1382 09 9.113
1383 70 03 9.87
1383 70 04 9.87
1383 70 06 9.87
1383 70 09 9.87
1388 9.119
1391 9.119
1392 9.119
1393 70 03 9.87
1393 70 04 9.87
1393 70 06 9.87
1393 70 09 9.87
1394 9.119
1405 70 03 9.09
1405 70 04 9.09

1405 70 06 9.09
1405 70 09 9.09
1407 9.104
1407 01 9.104
1407 14 04 9.54
1407 16 06 9.54
1407 19 09 9.54
1407 20 45 9.104
1407 20 45 9.54
1407 20 89 9.104
1407 20 89 9.54
1407 60 86 9.54
1407 60 89 9.54
1407 70 03 9.54
1407 70 04 9.54
1407 70 06 9.54
1407 70 09 9.54
1407 89 82 9.54
1407 89 89 9.54
1409 9.105
1409 01 9.105
1409 14 04 9.56
1409 16 06 9.56
1409 19 09 9.56
1409 20 45 9.105
1409 20 45 9.56
1409 20 89 9.105
1409 20 89 9.56
1409 60 86 9.56
1409 60 89 9.56
1409 70 03 9.56
1409 70 04 9.56
1409 70 06 9.56
1409 70 09 9.56
1409 89 82 9.56
1409 89 89 9.56
1415 70 03 9.09
1415 70 04 9.09
1415 70 06 9.09
1415 70 09 9.09
1417 71 03 9.11
1417 71 04 9.11
1417 71 06 9.11
1417 71 09 9.11
1425 71 03 9.11
1425 71 04 9.11
1425 71 06 9.11
1425 71 09 9.11
1426 70 03 9.09
1426 70 04 9.09
1426 70 06 9.09
1426 70 09 9.09
1435 70 03 9.13
1435 70 04 9.13
1435 70 06 9.13
1435 70 09 9.13
1435 71 03 9.40
1435 71 04 9.40
1435 71 06 9.40
1435 71 09 9.40
1435 72 03 9.41
1435 72 04 9.41
1435 72 06 9.41
1435 72 09 9.41
1437 70 03 9.13
1437 70 04 9.13
1437 70 06 9.13
1437 70 09 9.13
1600 02 9.21
161 8.31
161 9.47
1620 14 04 9.09
1620 16 06 9.09
1620 19 09 9.09
1620 20 45 9.09
1620 20 89 9.09
1620 60 86 9.09
1620 60 89 9.09
1620 89 82 9.09
1620 89 89 9.09
1621 14 04 9.09
1621 16 06 9.09
1621 19 09 9.09
1621 20 45 9.09
1621 20 89 9.09
1621 60 86 9.09
1621 60 89 9.09
1621 89 82 9.09
1621 89 89 9.09
1622 14 04 9.11
1622 16 06 9.11
1622 19 09 9.11
1622 20 45 9.11

1622 20 89 9.11
1622 60 86 9.11
1622 60 89 9.11
1622 89 82 9.11
1622 89 89 9.11
1623 14 04 9.13
1623 16 06 9.13
1623 19 09 9.13
1623 20 45 9.13
1623 20 89 9.13
1623 60 86 9.13
1623 60 89 9.13
1623 89 82 9.13
1623 89 89 9.13
1624 14 04 9.11
1624 16 06 9.11
1624 19 09 9.11
1624 20 45 9.11
1624 20 89 9.11
1624 60 86 9.11
1624 60 89 9.11
1624 89 82 9.11
1624 89 89 9.11
1625 14 04 9.40
1625 16 06 9.40
1625 19 09 9.40
1625 20 45 9.40
1625 20 89 9.40
1625 60 86 9.40
1625 60 89 9.40
1625 89 82 9.40
1625 89 89 9.40
1626 14 04 9.09
1626 16 06 9.09
1626 19 09 9.09
1626 60 86 9.09
1626 60 89 9.09
1626 89 82 9.09
1626 89 89 9.09
1627 14 04 9.13
1627 16 06 9.13
1627 19 09 9.13
1627 20 45 9.13
1627 20 89 9.13
1627 60 86 9.13
1627 60 89 9.13
1627 89 82 9.13
1627 89 89 9.13
1629 14 04 9.15
1629 14 14 9.15
1629 14 24 9.15
1629 14 34 9.15
1629 16 06 9.15
1629 16 16 9.15
1629 16 26 9.15
1629 16 36 9.15
1629 19 09 9.15
1629 19 19 9.15
1629 19 29 9.15
1629 19 39 9.15
1629 89 62 9.15
1629 89 69 9.15
1629 89 72 9.15
1629 89 79 9.15
1629 89 82 9.15
1629 89 89 9.15
1629 89 92 9.15
1629 89 99 9.15
1640 60 96 9.14
1640 60 99 9.14
1640 89 82 9.14
1640 89 84 9.14
1640 89 99 9.14
1640 99 06 9.14
1640 99 09 9.14
1641 71 14 9.14
1641 71 16 9.14
1641 71 19 9.14
1641 71 34 9.14
1644 14 04 9.41
1644 16 06 9.41
1644 19 09 9.41
1644 20 45 9.41
1644 20 89 9.41
1644 60 86 9.41
1644 60 89 9.41
1644 89 82 9.41
1644 89 89 9.41
1647 9.93
1647 01 9.93
1647 6500 9.93
1647 6900 9.93
1675 9.08

S
er

vi
ce

Alfanumerieke index
referentie van het product – cataloguspagina

De nieuwe referenties zijn in het blauw gedrukt.

Referentie Pagina Referentie Pagina Referentie Pagina Referentie Pagina



 17.06

1675 9.21
1675 04 9.21
1676 9.21
1676 01 9.21
1676 02 9.21
1676 03 9.21
1680 9.21
168000 9.95
168001 9.95
1686 9.22
1686 01 9.22
1687 9.22
17201 8.42
173 8.42
1809 8.31
1809 9.120
1811 10 9.119
1811 12 9.119
1811 13 9.119
1812 0100 9.93
1813 05 9.113
1813 09 9.113
1817 05 9.113
1817 09 9.113
1823 05 9.113
1823 09 9.113
1824 8.31
1824 9.120
1861 9.42
1861 9.99
1861 01 9.42
1861 01 9.99
1887 9.108
1895 10 9.120
1895 12 9.120
1895 13 9.120
1905 80 01 9.67
1905 80 02 9.67
1905 80 03 9.67
1905 80 05 9.67
1905 80 06 9.67
1905 80 07 9.67
1905 80 08 9.67
1905 80 10 9.67
1913 9.22
1913 9.42
1914 9.108
1914 9.26

2
2026 14 04 9.47
2026 16 06 9.47
2026 19 09 9.47
2026 20 45 9.47
2026 20 89 9.47
2026 60 86 9.47
2026 60 89 9.47
2026 71 03 9.47
2026 71 04 9.47
2026 71 06 9.47
2026 71 09 9.47
2026 89 82 9.47
2026 89 89 9.47
2030 14 04 9.47
2030 16 06 9.47
2030 19 09 9.47
2030 20 45 9.47
2030 20 89 9.47
2030 60 86 9.47
2030 60 89 9.47
2030 71 03 9.47
2030 71 04 9.47
2030 71 06 9.47
2030 71 09 9.47
2030 89 82 9.47
2030 89 89 9.47
2044 14 04 9.46
2044 16 06 9.46
2044 19 09 9.46
2044 60 86 9.46
2044 60 89 9.46
2044 71 03 9.46
2044 71 04 9.46
2044 71 06 9.46
2044 71 09 9.46
2044 89 82 9.46
2044 89 89 9.46
2602 05 9.59
2602 09 9.59
2602 15 9.107
2602 19 9.107
2909 9.16

2913 9.17
2944 10 9.96
2944 11 9.96
2944 20 45 9.96
2944 20 89 9.96
2945 10 9.96
2945 11 9.96
2945 20 45 9.96
2945 20 89 9.96
2951 14 04 9.66
2951 16 06 9.66
2951 19 09 9.66
2951 20 45 9.66
2951 20 89 9.66
2951 60 86 9.66
2951 60 89 9.66
2951 70 03 9.66
2951 70 04 9.66
2951 70 06 9.66
2951 70 09 9.66
2951 89 82 9.66
2951 89 89 9.66
2953 14 04 9.66
2953 16 06 9.66
2953 19 09 9.66
2953 20 45 9.66
2953 20 89 9.66
2953 60 86 9.66
2953 60 89 9.66
2953 70 03 9.66
2953 70 04 9.66
2953 70 06 9.66
2953 70 09 9.66
2953 89 82 9.66
2953 89 89 9.66
2961 10 9.16
2962 10 9.16
2973 9.16
2997 9.17
2998 9.17

3
3031 9.08
3032 9.10
3032 9.20
3032 12 9.10
3032 12 9.20
3035 9.12
3035 9.20
3035 20 9.40
3036 9.08
3036 9.20
3037 9.08
3037 9.20
3038 08 9.12
3038 08 9.20
33 1540 14 04 9.61
33 1540 16 06 9.61
33 1540 19 09 9.61
33 1540 20 45 9.61
33 1540 20 89 9.61
33 1540 60 86 9.61
33 1540 60 89 9.61
33 1540 70 03 9.61
33 1540 70 04 9.61
33 1540 70 06 9.61
33 1540 70 09 9.61
33 1540 89 82 9.61
33 1540 89 89 9.61
33 1542 14 04 9.62
33 1542 16 06 9.62
33 1542 19 09 9.62
33 1542 20 45 9.62
33 1542 20 89 9.62
33 1542 60 86 9.62
33 1542 60 89 9.62
33 1542 70 03 9.62
33 1542 70 04 9.62
33 1542 70 06 9.62
33 1542 70 09 9.62
33 1542 89 82 9.62
33 1542 89 89 9.62
33 1543 14 04 9.62
33 1543 16 06 9.62
33 1543 19 09 9.62
33 1543 20 45 9.62
33 1543 20 89 9.62
33 1543 60 86 9.62
33 1543 60 89 9.62
33 1543 70 03 9.62
33 1543 70 04 9.62
33 1543 70 06 9.62

33 1543 70 09 9.62
33 1543 89 82 9.62
33 1543 89 89 9.62
36555-0220 6.19
3811 03 9.99
3811 13 9.99
3811 21 45 9.99
3811 21 89 9.99
3812 03 9.99
3812 13 9.99
3812 21 45 9.99
3812 21 89 9.99
3838 03 9.92
3841 03 9.42
3842 03 9.42
3846 03 9.92
3861 03 9.48
3861 13 9.48
3875 03 9.92
3876 03 9.92
3877 03 9.92
3893 03 9.92
39 6575 70 03 9.27
39 6575 70 04 9.27
39 6575 70 06 9.27
39 6575 70 09 9.27
39 6576 00 62 9.27
39 6576 00 63 9.27
39 6576 19 09 9.27
39 6576 20 45 9.27
39 6576 20 45 9.98
39 6576 20 89 9.27
39 6576 20 89 9.98
39 6576 60 12 9.27
39 6576 60 13 9.27
39 6576 60 14 9.27
39 6576 60 86 9.27
39 6576 60 89 9.27
39 6576 89 62 9.27
39 6576 89 63 9.27
39 6576 89 92 9.27
39 6576 89 94 9.27
39 6576 89 96 9.27
39 6576 89 99 9.27
39 6577 14 04 9.30
39 6577 16 06 9.30
39 6577 19 09 9.30
39 6577 71 03 9.27
39 6577 71 04 9.27
39 6577 71 06 9.27
39 6577 71 09 9.27
39 6577 89 82 9.30
39 6577 89 89 9.30
39 6583 19 09 9.27
39 6583 20 45 9.27
39 6583 20 89 9.27
39 6583 60 86 9.27
39 6583 60 89 9.27
39 6583 89 92 9.27
39 6583 89 94 9.27
39 6583 89 96 9.27
39 6583 89 99 9.27
39 6703 60 86 9.27
39 6703 60 89 9.27
39 6733 14 04 9.27
39 6733 16 06 9.27
39 6733 19 09 9.27
3961 03 9.26
3961 61 9.26
3963 80 9.26
3965 79 9.98
3965 79 01 9.98
3966 9.14
3967 65 9.98
3967 68 9.98
3968 74 9.26

4
4468 9.108
4468 9.58
4470 9.58
4502 10 9.102
4502 10 9.52
4506 9.52
4515 15 9.102
4515 15 9.52
4522 10 9.102
4522 10 9.52
4554 01 9.54
4554 01 9.104
4555 01 9.105
4555 01 9.56

4572 05 9.106
4572 05 9.60
4572 09 9.106
4572 09 9.60
4573 05 9.106
4573 05 9.60
4573 09 9.106
4573 09 9.60
4586 9.104
4586 9.54
4587 9.105
4587 9.56
4589 9.55
4589 01 9.57
4596 9.55
4596 01 9.57
4597 9.55
4597 01 9.57
4598 9.55
4598 01 9.57

5
5031 9.08
5031 9.20
5032 03 9.08
5032 03 9.20
5034 04 9.13
5034 04 9.20
5034 04 9.41
5035 9.12
5035 9.20
5035 03 9.12
5035 03 9.20
5035 20 9.40
5036 9.08
5036 9.20
5038 08 9.12
5038 08 9.20
5051 02 9.20
5056 01 9.20
5104 9.95
5104 01 9.95

6
60001 7.11
60060 7.11
67 1009 14 04 9.31
67 1009 16 06 9.31
67 1009 19 09 9.31
67 1009 60 86 9.31
67 1009 60 89 9.31
67 1009 89 82 9.31
67 1009 89 89 9.31
67 1045 70 03 9.31
67 1045 70 04 9.31
67 1045 70 06 9.31
67 1045 70 09 9.31
67 6509 19 09 9.29
67 6509 19 13 9.29
67 6509 19 14 9.29
67 6509 19 15 9.29
67 6509 20 03 9.29
67 6509 20 22 9.29
67 6509 20 45 9.29
67 6509 20 89 9.29
67 6509 60 15 9.29
67 6509 60 86 9.29
67 6509 60 89 9.29
67 6509 70 09 9.29
67 6509 70 15 9.29
67 6509 89 13 9.29
67 6509 89 14 9.29
67 6509 89 15 9.29
67 6509 89 82 9.29
67 6509 89 89 9.29
67 6510 14 04 9.28
67 6510 16 06 9.28
67 6510 19 09 9.28
67 6510 20 45 9.28
67 6510 20 89 9.28
67 6510 60 86 9.28
67 6510 60 89 9.28
67 6510 70 03 9.28
67 6510 70 04 9.28
67 6510 70 06 9.28
67 6510 70 09 9.28
67 6510 89 82 9.28
67 6510 89 89 9.28
6710 09 20 9.109
6710 09 21 9.109
6730 39 09 9.10
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6730 39 09 9.20

7
7504 00 01 8.27
7504 00 01 8.28
7514 18 50 8.31
7514 18 55 8.31
7514 18 60 8.31
7514 18 65 8.31
7514 28 50 8.31
7514 28 55 8.31
7514 28 60 8.31
7514 28 65 8.31
7514 38 50 8.31
7514 38 55 8.31
7514 38 60 8.31
7514 38 65 8.31
7514 48 50 8.31
7514 48 55 8.31
7514 48 60 8.31
7514 48 65 8.31
7516 15 90 8.27
7516 15 92 8.27
7516 15 93 8.27
7516 15 94 8.27
7516 15 99 8.27
7516 25 90 8.27
7516 25 92 8.27
7516 25 93 8.27
7516 25 94 8.27
7516 25 99 8.27
7516 35 90 8.27
7516 35 92 8.27
7516 35 93 8.27
7516 35 94 8.27
7516 35 99 8.27
7516 45 90 8.27
7516 45 92 8.27
7516 45 93 8.27
7516 45 94 8.27
7516 45 99 8.27
7544 13 59 8.43
7544 13 85 8.43
7544 13 89 8.43
7564 20 50 8.32
7564 20 55 8.32
7564 20 60 8.32
7564 20 65 8.32
7564 30 50 8.32
7564 30 55 8.32
7564 30 60 8.32
7564 30 65 8.32
7566 35 90 8.28
7566 35 92 8.28
7566 35 93 8.28
7566 35 94 8.28
7566 35 99 8.28
7566 45 90 8.28
7566 45 92 8.28
7566 45 93 8.28
7566 45 94 8.28
7566 45 99 8.28
7566 55 90 8.28
7566 55 92 8.28
7566 55 93 8.28
7566 55 94 8.28
7566 55 99 8.28
7574 01 01 8.45

8
8004 00 01 8.23
8004 00 02 8.25
8014 13 26 8.23
8014 13 29 8.23
8014 23 26 8.23
8014 23 29 8.23
8014 33 26 8.23
8014 33 29 8.23
8014 43 26 8.23
8014 43 29 8.23
80141170 8.21
80141180 8.21
80142170 8.21
80142180 8.21
8016 17 70 8.23
8016 17 74 8.23
8016 17 76 8.23
8016 17 80 8.23
8016 17 85 8.23
8016 18 65 8.23
8016 18 65 8.25

8016 18 69 8.23
8016 18 69 8.25
8016 27 70 8.23
8016 27 74 8.23
8016 27 76 8.23
8016 27 80 8.23
8016 27 85 8.23
8016 28 65 8.23
8016 28 65 8.25
8016 28 69 8.23
8016 28 69 8.25
8016 37 70 8.23
8016 37 74 8.23
8016 37 76 8.23
8016 37 80 8.23
8016 37 85 8.23
8016 47 70 8.23
8016 47 74 8.23
8016 47 76 8.23
8016 47 80 8.23
8016 47 85 8.23
8026 21 60 8.24
8026 21 61 8.25
8026 21 70 8.24
8026 21 80 8.24
8044 01 00 8.39
8066 01 00 8.44
8096 01 26 8.39
8096 01 26 8.44
8096 01 29 8.39
8096 01 29 8.44
8096 01 71 8.39
8096 01 71 8.44
8096 01 75 8.39
8096 01 75 8.44
8096 01 79 8.39
8096 01 79 8.44
8096 01 82 8.39
8096 01 82 8.44
8096 01 83 8.39
8096 01 83 8.44
8096 01 85 8.39
8096 01 85 8.44
8096 01 89 8.39
8096 01 89 8.44
8096 04 09 8.24
8096 04 26 8.24
8096 04 29 8.24
8096 04 52 8.24
8096 04 59 8.24
8096 04 60 8.24
8096 04 60 8.25
8096 04 65 8.24
8096 04 65 8.25
8096 04 71 8.24
8096 04 73 8.24
8096 04 75 8.24
8096 04 79 8.24
8096 04 83 8.24
8096 04 85 8.24
80960226 8.21
80960229 8.21
80960271 8.21
80960273 8.21
80960275 8.21
80960279 8.21
80960283 8.21
80960285 8.21
80960299 8.21
80960326 8.21
80960329 8.21
80960371 8.21
80960373 8.21
80960375 8.21
80960379 8.21
80960383 8.21
80960385 8.21
80960399 8.21
8502 01 00 8.61
8502 01 01 8.61
8512 11 00 8.60
8512 11 00 9.34
8512 11 01 8.60
8512 11 01 9.100
8512 12 00 8.60
8512 12 00 9.34
8512 12 01 8.60
8512 12 01 9.100
8514 11 26 8.62
8514 11 26 9.19
8514 11 29 8.62
8514 11 29 9.19
8514 11 31 8.62

8514 11 31 9.19
8514 11 31 9.97
8514 11 39 8.62
8514 11 39 9.19
8514 11 39 9.97
8514 11 73 8.62
8514 11 73 9.19
8514 11 75 8.62
8514 11 75 9.19
8514 11 77 8.62
8514 11 77 9.19
8514 11 77 9.19
8514 11 79 8.62
8514 11 79 9.19
8514 11 82 8.62
8514 11 82 9.19
8514 11 83 8.62
8514 11 83 9.19
8514 11 85 8.62
8514 11 85 9.19
8514 11 88 8.62
8514 11 88 9.19
8514 11 89 8.62
8514 11 89 9.19
8514 21 26 8.62
8514 21 26 9.19
8514 21 29 8.62
8514 21 29 9.19
8514 21 31 8.62
8514 21 31 9.19
8514 21 39 8.62
8514 21 39 9.19
8514 21 73 8.62
8514 21 73 9.19
8514 21 75 8.62
8514 21 75 9.19
8514 21 77 8.62
8514 21 79 8.62
8514 21 79 9.19
8514 21 82 8.62
8514 21 82 9.19
8514 21 83 8.62
8514 21 83 9.19
8514 21 85 8.62
8514 21 85 9.19
8514 21 88 8.62
8514 21 88 9.19
8514 21 89 8.62
8514 21 89 9.19
8514 51 26 8.63
8514 51 29 8.63
8514 51 31 8.63
8514 51 39 8.63
8514 51 73 8.63
8514 51 75 8.63
8514 51 77 8.63
8514 51 79 8.63
8514 51 82 8.63
8514 51 83 8.63
8514 51 85 8.63
8514 51 88 8.63
8514 51 89 8.63
8514 61 26 8.63
8514 61 29 8.63
8514 61 31 8.63
8514 61 39 8.63
8514 61 73 8.63
8514 61 75 8.63
8514 61 77 8.63
8514 61 79 8.63
8514 61 82 8.63
8514 61 83 8.63
8514 61 85 8.63
8514 61 88 8.63
8514 61 89 8.63
8522 11 00 8.60
8524 11 26 8.62
8524 11 29 8.62
8524 11 31 8.62
8524 11 39 8.62
8524 11 73 8.62
8524 11 75 8.62
8524 11 77 8.62
8524 11 79 8.62
8524 11 82 8.62
8524 11 83 8.62
8524 11 85 8.62
8524 11 88 8.62
8524 11 89 8.62
8524 52 26 8.63
8524 52 29 8.63
8524 52 31 8.63
8524 52 39 8.63

8524 52 73 8.63
8524 52 75 8.63
8524 52 77 8.63
8524 52 79 8.63
8524 52 82 8.63
8524 52 83 8.63
8524 52 85 8.63
8524 52 88 8.63
8524 52 89 8.63
8532 01 00 8.61
8532 01 01 8.61
8534 11 26 8.62
8534 11 26 9.36
8534 11 29 8.62
8534 11 29 9.36
8534 11 31 8.62
8534 11 31 9.101
8534 11 31 9.36
8534 11 39 8.62
8534 11 39 9.101
8534 11 39 9.36
8534 11 73 8.62
8534 11 73 9.36
8534 11 75 8.62
8534 11 75 9.36
8534 11 77 8.62
8534 11 77 9.36
8534 11 79 8.62
8534 11 79 9.36
8534 11 82 8.62
8534 11 82 9.36
8534 11 83 8.62
8534 11 83 9.36
8534 11 85 8.62
8534 11 85 9.36
8534 11 88 8.62
8534 11 88 9.36
8534 11 89 8.62
8534 11 89 9.36
8534 12 26 8.62
8534 12 26 9.35
8534 12 29 8.62
8534 12 29 9.35
8534 12 31 8.62
8534 12 31 9.101
8534 12 31 9.35
8534 12 39 8.62
8534 12 39 9.101
8534 12 39 9.35
8534 12 73 8.62
8534 12 73 9.35
8534 12 75 8.62
8534 12 75 9.35
8534 12 77 8.62
8534 12 77 9.35
8534 12 79 8.62
8534 12 79 9.35
8534 12 82 8.62
8534 12 82 9.35
8534 12 83 8.62
8534 12 83 9.35
8534 12 85 8.62
8534 12 85 9.35
8534 12 88 8.62
8534 12 88 9.35
8534 12 89 8.62
8534 12 89 9.35
8534 51 26 8.63
8534 51 29 8.63
8534 51 31 8.63
8534 51 39 8.63
8534 51 73 8.63
8534 51 75 8.63
8534 51 77 8.63
8534 51 79 8.63
8534 51 82 8.63
8534 51 83 8.63
8534 51 85 8.63
8534 51 88 8.63
8534 51 89 8.63
8542 12 00 8.60
8542 12 00 9.18
8542 12 01 8.60
8542 12 01 9.97
8542 17 00 8.60
8542 17 00 9.18
8542 21 00 8.60
8542 21 00 9.18
8565 51 31 8.64
8565 51 39 8.64
8565 51 82 8.64
8565 51 83 8.64
8565 51 85 8.64
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8565 51 88 8.64
8565 51 89 8.64
8565 52 26 8.64
8565 52 29 8.64
8565 52 31 8.64
8565 52 39 8.64
8565 52 73 8.64
8565 52 75 8.64
8565 52 77 8.64
8565 52 79 8.64
8565 52 82 8.64
8565 52 83 8.64
8565 52 85 8.64
8565 52 88 8.64
8565 52 89 8.64
8565 61 31 8.64
8565 61 39 8.64
8565 61 82 8.64
8565 61 83 8.64
8565 61 85 8.64
8565 61 88 8.64
8565 61 89 8.64
8565 62 26 8.64
8565 62 29 8.64
8565 62 31 8.64
8565 62 39 8.64
8565 62 73 8.64
8565 62 75 8.64
8565 62 77 8.64
8565 62 79 8.64
8565 62 82 8.64
8565 62 83 8.64
8565 62 85 8.64
8565 62 88 8.64
8565 62 89 8.64

A
A09900 2.70
A099B 2.70
ACA816E 4.18
ADA806E 4.18
ADA810E 4.18
ADA816E 4.18
ADA820E 4.18
ADA825E 4.18
ADA832E 4.18
ADA840E 4.18
ADM456C 4.19
ADM460C 4.19
ADM466C 4.19
ADM470C 4.19
ADM475C 4.19
ADM482C 4.19
ADM490C 4.19
ADX456C 4.20
ADX460C 4.20
ADX466C 4.20
ADX470C 4.20
ADX475C 4.20
ADX482C 4.20
ADX490C 4.20
AFM456C 4.19
AFM460C 4.19
AFM466C 4.19
AFM470C 4.19
AFM475C 4.19
AFM482C 4.19
AFM490C 4.19
AFX456C 4.20
AFX460C 4.20
AFX466C 4.20
AFX470C 4.20
AFX475C 4.20
AFX482C 4.20
AFX490C 4.20
AKA181250ELN 12.13
AKA181250ELN 12.15
AKA181250ELN 12.17
AKA181250ELN 14.24
ATA122008014 12.04
ATA122009016 12.04
ATA122009016 12.21
ATA122018014 12.04
ATA122019016 12.04
ATA122038014 12.04
ATA122039016 12.04
ATA122048014 12.04
ATA122049016 12.04
ATA122058014 12.04
ATA122059016 12.04
ATA122068014 12.05
ATA122069016 12.05

ATA122078014 12.05
ATA122079016 12.05
ATA122088014 12.05
ATA122089016 12.05
ATA123008014 12.04
ATA123009016 12.04
ATA123009016 12.21
ATA123018014 12.04
ATA123019016 12.04
ATA123038014 12.04
ATA123039016 12.04
ATA123048014 12.04
ATA123049016 12.04
ATA123058014 12.04
ATA123059016 12.04
ATA123068014 12.05
ATA123069016 12.05
ATA123078014 12.05
ATA123079016 12.05
ATA123088014 12.05
ATA123089016 12.05
ATA123919016 12.05
ATA123929016 12.05
ATA125009016 12.06
ATA125019016 12.06
ATA125029016 12.06
ATA125039016 12.06
ATA125049016 12.06
ATA125059016 12.06
ATA125069016 12.07
ATA125079016 12.07
ATA125089016 12.07
ATA125919016 12.07
ATA125929016 12.07
ATA163008014 12.04
ATA163009016 12.04
ATA163018014 12.04
ATA163019016 12.04
ATA163038014 12.04
ATA163039016 12.04
ATA163048014 12.04
ATA163049016 12.04
ATA163058014 12.04
ATA163059016 12.04
ATA163068014 12.05
ATA163069016 12.05
ATA163078014 12.05
ATA163079016 12.05
ATA163088014 12.05
ATA163089016 12.05
ATA163919016 12.05
ATA163929016 12.05
ATA205008014 12.06
ATA205009016 12.06
ATA205018014 12.06
ATA205019016 12.06
ATA205028014 12.06
ATA205029016 12.06
ATA205038014 12.06
ATA205039016 12.06
ATA205048014 12.06
ATA205049016 12.06
ATA205058014 12.06
ATA205059016 12.06
ATA205068014 12.07
ATA205069016 12.07
ATA205078014 12.07
ATA205079016 12.07
ATA205088014 12.07
ATA205089016 12.07
ATA205919016 12.07
ATA205929016 12.07
ATA207528014 12.06
ATA207529016 12.06
ATA207538014 12.06
ATA207539016 12.06
ATA207548014 12.06
ATA207549016 12.06
ATA207558014 12.06
ATA207559016 12.06
ATA207568014 12.07
ATA207569016 12.07
ATA207578014 12.07
ATA207579016 12.07
ATA207588014 12.07
ATA207589016 12.07
ATA630009016 12.04
ATA630009016 12.21
ATA707598014 12.04
ATA707598014 12.06
ATA707599016 12.04
ATA707599016 12.06
ATA711598014 12.04

ATA711598014 12.06
ATA711599016 12.04
ATA711599016 12.06
ATA806099016 12.05
ATA806099016 12.07
ATA99030 12.05
ATA99050 12.07
ATA99075 12.07
ATACOLLE 12.05
ATACOLLE 12.07

B
BA70252 16.04
BA70252 16.04
BA70252 16.04
BA70252K 16.04
BA70402 16.04
BA70402 16.04
BA70402 16.04
BA70402K 16.04
BA70602 16.04
BA70602 16.04
BA70602 16.04
BA70602 16.04
BA70802 16.04
BA70802 16.04
BA70802 16.04
BA70802 16.04
BA7100060 16.04
BA7100060 16.05
BA7100080 16.04
BA7100080 16.05
BA7100100 16.04
BA7100100 16.05
BA71002 16.04
BA71202 16.04
BA71202 16.04
BA725025 16.04
BA725025BL 16.04
BA725040 16.04
BA740025 16.04
BA740025BL 16.04
BA740040 16.04
BA740040BL 16.04
BA740060 16.04
BA740060BL 16.04
BA740080 16.04
BA740100 16.04
BA760025 16.04
BA760025BL 16.04
BA760040 16.04
BA760040BL 16.04
BA760060 16.04
BA760060BL  16.04
BA760080 16.04
BA760100 16.04
BA760120 16.04
BA780025 16.04
BA780025 16.05
BA780025BL 16.04
BA780040 16.04
BA780040 16.05
BA780060 16.04
BA780060 16.05
BA780060BL 16.04
BA780080 16.04
BA780080 16.05
BA780100 16.04
BA780100 16.05
BA780100BL 16.04
BA780120 16.04
BA780120 16.05
BA7CLIP 16.04
BA7CLIP 16.05
BC225N 4.14
BD225N 4.14
BD240N 4.14
BD263N 4.14
BD425N 4.14
BD440N 4.14
BD463N 4.14
BDA325E 4.14
BDA340E 4.14
BDA363E 4.14
BDE04057011 14.46
BDE04059005 14.46
BDE04087011 14.46
BDE04089005 14.46
BDH325E 4.14
BDH340E 4.14
BDH363E 4.14
BDH480E 4.15

BDQ08057011 14.46
BDQ08059005 14.46
BDQ08127011 14.46
BDQ08129005 14.46
BE225N 4.14
BE263N 4.14
BE325N 4.14
BE363N 4.14
BE425N 4.14
BE463N 4.14
BF225N 4.14
BF240N 4.14
BF263N 4.14
BF325N 4.14
BF340N 4.14
BF363N 4.14
BF425N 4.14
BF440N 4.14
BF463N 4.14
BFH480E 4.15
BH225N 4.14
BH240N 4.14
BH263N 4.14
BH425N 4.14
BH440N 4.14
BH463N 4.14
BKZHZ10 14.36
BKZHZ12 14.36
BP263N 4.14
BP363N 4.14
BP463N 4.14
BR651003H9016 13.27
BR651004H9016 13.26
BR651005H9016 13.27
BR6510079016 13.27
BR65100W9016 13.27
BR651303H9016 13.27
BR651304H9016 13.26
BR651305H9016 13.27
BR6513079016 13.27
BR65130W9016 13.27
BR651703H9016 13.27
BR651704H9016 13.26
BR651705H9016 13.27
BR6517079016 13.27
BR65170W9016 13.27
BR652103DH9016 13.29
BR652103H9016 13.27
BR652104DH9016 13.28
BR652104H9016 13.26
BR652105DH9016 13.29
BR652105H9016 13.27
BR6521079016 13.27
BR652107D9016 13.29
BR65210DW9016 13.29
BR65210W9016 13.27
BRAP08029016 13.22
BRAP0802ELN 13.22
BRAP65100 13.22
BRAP6510019016 13.22
BRAP651001ELN 13.22
BRAP651007LAN 13.23
BRAP65100WLAN 13.23
BRAP65130 13.22
BRAP6513019016 13.22
BRAP651301ELN 13.22
BRAP651307LAN 13.23
BRAP65130WLAN 13.23
BRAP65170 13.22
BRAP6517019016 13.22
BRAP651701ELN 13.22
BRAP651707LAN 13.23
BRAP65170WLAN 13.23
BRAP80200 13.22
BRAP8020019016 13.22
BRAP802001ELN 13.22
BRHP08029016 13.20
BRHP65100 13.20
BRHP6510019016 13.20
BRHP65130 13.20
BRHP6513019016 13.20
BRHP65170 13.20
BRHP6517019016 13.20
BRP08029011 13.18
BRP08029011 13.18
BRP08029016 13.18
BRP65100 13.18
BRP6510019011 13.18
BRP6510019016 13.18
BRP651003H9011 13.19
BRP651003H9016 13.19
BRP651003H9016 13.21
BRP651003H9016 13.23
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BRP651003HLAN 13.23
BRP651004H9011 13.19
BRP651004H9016 13.19
BRP651004H9016 13.21
BRP651004H9016 13.23
BRP651004HLAN 13.23
BRP651005H9011 13.19
BRP651005H9016 13.19
BRP651005H9016 13.23
BRP651005H9016  13.21
BRP651005HLAN 13.23
BRP6510069011 13.19
BRP6510069016 13.19
BRP6510069016 13.21
BRP6510079016 13.19
BRP6510079016 13.21
BRP65100W9016 13.19
BRP65100W9016 13.21
BRP65130 13.18
BRP6513019011 13.18
BRP6513019016 13.18
BRP651303H9011 13.19
BRP651303H9016 13.19
BRP651303H9016 13.21
BRP651303H9016 13.23
BRP651303HLAN 13.23
BRP651304H9011 13.19
BRP651304H9016 13.19
BRP651304H9016 13.21
BRP651304H9016 13.23
BRP651304HLAN 13.23
BRP651305H9011 13.19
BRP651305H9016 13.19
BRP651305H9016 13.21
BRP651305H9016 13.23
BRP651305HLAN 13.23
BRP6513069011 13.19
BRP6513069016 13.19
BRP6513069016 13.21
BRP6513079016 13.19
BRP6513079016 13.21
BRP65130W9016 13.19
BRP65130W9016 13.21
BRP65170 13.18
BRP6517019016 13.18
BRP651703H9016 13.19
BRP651703H9016 13.21
BRP651703H9016 13.23
BRP651703HLAN 13.23
BRP651704H9016 13.19
BRP651704H9016 13.21
BRP651704H9016 13.23
BRP651704HLAN 13.23
BRP651705H9016 13.19
BRP651705H9016 13.21
BRP651705H9016 13.23
BRP651705HLAN 13.23
BRP6517069016 13.19
BRP6517069016 13.21
BRP6517079016 13.19
BRP6517079016 13.21
BRP65170W9016 13.19
BRP65170W9016 13.21
BRP65210 13.18
BRP652103DH9016 13.19
BRP652104DH9016 13.19
BRP652105DH9016 13.19
BRP652106D9016 13.19
BRP652107D9016 13.19
BRP65210D19016 13.18
BRP65210WD9016 13.19
BRP65XXX9 13.19
BRP65XXX9 13.21
BRS08029016 13.26
BRS08029016 13.28
BRS0802A9016 13.31
BRS0802I9016 13.31
BRS65100 13.26
BRS6510019016 13.26
BRS6510039016 13.27
BRS6510049016 13.26
BRS6510059016 13.27
BRS6510069016 13.27
BRS651009 13.27
BRS65130 13.26
BRS6513019016 13.26
BRS6513039016 13.27
BRS6513049016 13.26
BRS6513059016 13.27
BRS6513069016 13.27
BRS651309 13.27
BRS65170 13.26
BRS6517019016 13.26

BRS6517039016 13.27
BRS6517049016 13.26
BRS6517059016 13.27
BRS6517069016 13.27
BRS651709 13.27
BRS65210 13.26
BRS6521019016 13.26
BRS652101D9016 13.28
BRS6521039016 13.27
BRS652103D9016 13.29
BRS6521049016 13.26
BRS652104D9016 13.28
BRS6521059016 13.27
BRS652105D9016 13.29
BRS6521069016 13.27
BRS652106D9016 13.29
BRS652109 13.27
BRS652109D 13.29
BRS65210D 13.28
BS463N 4.14
BSR02R 14.21
BSR02R 14.23
BTH280E 4.15
BTH380E 4.15
BTH480E 4.15

C
CCA216E 4.11
CDA225E 4.11
CDA240E 4.11
CDA263E 4.11
CDA425E 4.11
CDA440E 4.11
CDA463E 4.11
CDA680E 4.11
CDA683E 4.11
CDA684E 4.11
CDA685E 4.11
CDB516E 4.13
CDB525E 4.13
CDB540E 4.13
CDB625E 4.13
CDB640E 4.13
CDB663E 4.13
CDH240E 4.11
CDH263E 4.11
CDH440E 4.11
CDH463E 4.11
CDS240E 4.12
CDS263E 4.12
CDS440E 4.12
CEA225E 4.11
CEA240E 4.11
CEA263E 4.11
CEA425E 4.11
CEA440E 4.11
CEA463E 4.11
CFA225E 4.11
CFA240E 4.11
CFA263E 4.11
CFA425E 4.11
CFA440E 4.11
CFA463E 4.11
CFA580E 4.11
CFA680E 4.11
CFA684E 4.11
CFB625E 4.13
CFB640E 4.13
CFB663E 4.13
CFH240E 4.11
CFH263E 4.11
CFH440E 4.11
CFH463E 4.11
CFS240E 4.12
CFS263E 4.12
CFS440E 4.12
CGA440E 4.11
CLM30035 15.22
CLM300353 15.23
CLM300354 15.22
CLM300355 15.23
CLM300356 15.23
CLM3003561 15.23
CLM300357 15.23
CLM300359 15.23
CLM500653 15.23
CLM500654 15.22
CLM500655 15.23
CLM500656 15.23
CLM5006561 15.23
CLM500657 15.23
CLM500658 15.23

CLM500659 15.23
CLM650903 15.23
CLM650904 15.22
CLM650905 15.23
CLM650906 15.23
CLM6509061 15.23
CLM650907 15.23
CLM650908 15.23
CLM650909 15.23
CLM75125 15.22
CLM751253 15.23
CLM751254 15.22
CLM751255 15.23
CLM751256 15.23
CLM7512561 15.23
CLM7512562 15.23
CLM751257 15.23
CLM751258 15.23
CLM751259 15.23
CLMU50065 15.22
CLMU65090 15.22
COL40110SET19016 12.20
COL40110SET1ALU 12.20
CPA240E 4.11
CPA263E 4.11
CPA440E 4.11
CPA463E 4.11
CPA580E 4.11
CPA680E 4.11
CPA684E 4.11
CZ001 4.11
CZN005 4.12
CZN006 4.12
CZN008 4.13

D
DAC2459011 14.04
DAC2459016 14.04
DAC2809011 14.04
DAC2809016 14.04
DAC459011 14.04
DAC459016 14.04
DAC809011 14.04
DAC809016 14.04
DAF24520009016 14.05
DAF2452000ELN 14.05
DAF28020009016 14.05
DAF2802000ELN 14.05
DAF4520009016 14.05
DAF452000ELN 14.05
DAF8020009016 14.05
DAF802000ELN 14.05
DAFF20007035 14.05
DAFF20009011 14.05
DAFF220007035 14.05
DAFF220009011 14.05
DAP2456509016 14.06
DAP245650ELN 14.06
DAP2806509016 14.06
DAP280650ELN 14.06
DAP456509016 14.06
DAP45650ELN 14.06
DAP806509016 14.06
DAP80650ELN 14.06
DAS24527009016 14.04
DAS2452700ELN 14.04
DAS24530009016 14.04
DAS2453000ELN 14.04
DAS24533009016 14.04
DAS2453300ELN 14.04
DAS28025009016 14.04
DAS2802500ELN 14.04
DAS28028009016 14.04
DAS2802800ELN 14.04
DAS28031009016 14.04
DAS2803100ELN 14.04
DAS28034009016 14.04
DAS2803400ELN 14.04
DAS4527009016 14.04
DAS452700ELN 14.04
DAS4530009016 14.04
DAS453000ELN 14.04
DAS4533009016 14.04
DAS453300ELN 14.04
DAS8025009016 14.04
DAS802500ELN 14.04
DAS8028009016 14.04
DAS802800ELN 14.04
DAS8031009016 14.04
DAS803100ELN 14.04
DAS8034009016 14.04
DAS803400ELN 14.04

E
EC100 6.17
EC700 6.30
ECA180D 6.28
ECA180T 6.28
ECA300C 6.29
ECA310D 6.29
ECA380D 6.29
ECM140D 6.28
ECM180D 6.28
ECM180T 6.28
ECM300C 6.29
ECM310D 6.29
ECM380D 6.29
ECN140D 6.28
ECP140D 6.28
ECP180D 6.28
ECP180T 6.28
ECP300C 6.29
ECP310D 6.29
ECP380D 6.29
ECR140D 6.28
ECR180D 6.28
ECR180T 6.28
ECR300C 6.29
ECR310D 6.29
ECR380D 6.29
ED183 7.11
EE701 7.08
EE702 7.08
EE804A 7.15
EE805A 7.15
EE806 7.17
EE807 7.18
EE807 8.11
EE808 7.18
EE808 8.11
EE810 7.19
EE811 7.19
EE812 7.19
EE813 7.19
EE813 8.12
EE815 7.18
EE816 7.18
EE820 7.16
EE821 7.16
EE825 7.16
EE826 7.16
EE827 7.16
EE828 7.16
EE830 7.16
EE831 7.16
EE840 7.16
EE841 7.16
EE850 7.17
EE855 7.17
EE855 8.52
EE856 7.17
EE856 8.52
EE860 7.17
EE861 7.17
EE870 7.17
EE871 7.17
EE880 7.15
EE883 7.15
EE960 6.15
EEK005 7.18
EEK005 8.11
EEN002 7.08
EEN003 7.08
EEN003W 7.08
EEN003W 11.04
EEN100 7.08
EEN101 7.08
EG001 7.07
EG001 8.10
EG003G 7.07
EG003G 8.10
EG004 7.07
EG004 8.10
EG005 7.07
EG005 8.10
EG006 7.07
EG103D 7.07
EG103V 7.07
EGN003 7.06
EGN100 11.04
EGN100 7.06
EGN103 7.06
EGN200 7.06
EGN400 7.06
EH010 7.03
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EH011 7.03
EH110 7.03
EH111 7.03
EH171 7.03
EH191 7.03
EH209 7.03
EH210 7.03
EH710 7.03
EH711 7.03
EH770 7.03
EH771 7.03
EK072 8.40
EK400400 12.13
EK400400 12.15
EK400400 12.17
EK4004009016 12.21
EK4004039016 12.21
EK4004059016 12.21
EK4004069016 12.21
EK4004079016 12.21
EK40040829016 12.21
EK4004089016 12.21
EK510 7.12
EK520 7.12
EK529 7.12
EK530 7.12
EK560 7.12
EK570 7.12
EK723 8.40
EK724 8.40
EMN001 7.09
EMN005 7.09
EMS001B 7.09
EMS005B 7.09
EN145 6.08
EN145 6.08
EN146 6.08
EN146 6.08
EPN050 6.02
EPN051 6.02
EPN052 6.02
EPN053 6.02
EPN410 6.03
EPN501 6.02
EPN503 6.02
EPN510 6.02
EPN511 6.02
EPN513 6.02
EPN515 6.02
EPN518 6.02
EPN519 6.02
EPN520 6.02
EPN521 6.02
EPN524 6.02
EPN525 6.02
EPN526 6.02
EPN528 6.02
EPN540 6.02
EPN541 6.02
EPN546 6.02
EPN548 6.02
EPS410B 6.03
EPS450B 6.03
EPS450B 7.09
ERC218 6.08
ERC225 6.06
ERC226 6.06
ERC325 6.06
ERC418 6.08
ERC425 6.06
ERC426 6.06
ERC427 6.06
ERD216 6.08
ERD218 6.08
ERD225 6.06
ERD418 6.08
ERD425 6.06
ERL218 6.08
ERL418 6.08
ESC080 6.04
ESC080 6.05
ESC080 6.06
ESC080 6.07
ESC080 6.11
ESC125 6.04
ESC126 6.04
ESC225 6.04
ESC225S 6.05
ESC226 6.04
ESC227 6.04
ESC240 6.04
ESC240S 6.05
ESC263S 6.05

ESC325S 6.05
ESC340S 6.05
ESC363S 6.05
ESC425S 6.05
ESC426S 6.05
ESC427 6.04
ESC427S 6.05
ESC428 6.04
ESC428S 6.05
ESC440S 6.05
ESC441 6.04
ESC443 6.04
ESC463 6.04
ESC463S 6.05
ESC464 6.04
ESC465 6.04
ESC466 6.04
ESD225 6.04
ESD227 6.04
ESD263 6.04
ESD425 6.04
ESD426 6.04
ESD427 6.04
ESD463 6.04
ESD464 6.04
ETC225 6.07
ETC225S 6.07
ETC227 6.07
ETC325 6.07
ETC340 6.07
ETC425 6.07
ETC440 6.07
EV106 7.20
EV108 7.20
EVN002 7.20
EVN004 7.20
EVN011 7.20
EVN012 7.20
EZN001 7.10
EZN002 7.10
EZN003 7.10
EZN004 7.10
EZN005 7.10
EZN006 7.10

F
FB6011007030 15.10
FB6011009016 15.10
FB6011027030 15.19
FB6011027030 15.19
FB6011027035 15.19
FB6011027035 15.19
FB6011029010 15.19
FB6011029010 15.19
FB6011067030 15.11
FB6011069016 15.11
FB6013007030 15.10
FB6013009016 15.10
FB6013037030 15.11
FB6013039016 15.11
FB6013047030 15.11
FB6013049016 15.11
FB6013057030 15.11
FB6013059016 15.11
FB6013067030 15.11
FB6013069016 15.11
FB6013087030 15.11
FB6013089016 15.11
FB6015007030 15.10
FB6015009016 15.10
FB6015027030 15.19
FB6015027030 15.19
FB6015027035 15.19
FB6015027035 15.19
FB6015029010 15.19
FB6015029010 15.19
FB6019007030 15.10
FB6019009016 15.10
FB6019027030 15.19
FB6019027030 15.19
FB6019027035 15.19
FB6019027035 15.19
FB6019029010 15.19
FB6019029010 15.19
FB6023007030 15.10
FB6023009016 15.10
FB6023027030 15.19
FB6023027035 15.19
FB6023029010 15.19
FB80130070301 15.10
FB8013009016 15.10
FB8013037030 15.11

FB8013039016 15.11
FB8013047030 15.11
FB8013049016 15.11
FB8013057030 15.11
FB8013059016 15.11
FB8013067030 15.11
FB8013069016 15.11
FB9923007030 15.10
FB9923009016 15.10
FB9923037030 15.11
FB9923039016 15.11
FB9923047030 15.11
FB9923049016 15.11
FB9923057030 15.11
FB9923059016 15.11
FB9923067030 15.11
FB9923069016 15.11
FC011 2.40
FC012 2.40
FC013 2.40
FC015 2.40
FC016 2.40
FC111 2.40
FC112 2.40
FC113 2.40
FC115 2.40
FC116 2.40
FC118 2.40
FC119 2.40
FC121 2.42
FC122 2.42
FC122 2.42
FC123 2.42
FC123 2.42
FC125 2.42
FC126 2.42
FC192 2.43
FC193 2.43
FC211 2.40
FC212 2.40
FC213 2.40
FC215 2.40
FC216 2.40
FC218 2.40
FC219 2.40
FC230 2.42
FC310 2.41
FC311 2.41
FC312 2.41
FC313 2.41
FC314 2.41
FC315 2.41
FC316 2.41
FC317 2.41
FC318 2.41
FC319 2.41
FC330 2.41
FC331 2.41
FC332 2.41
FC333 2.41
FC334 2.41
FC335 2.41
FC336 2.41
FC337 2.41
FC338 2.41
FC339 2.41
FC340 2.41
FC341 2.41
FC342 2.41
FC343 2.41
FC344 2.41
FC345 2.41
FC346 2.41
FC347 2.41
FC348 2.41
FC349 2.41
FC350 2.41
FC415 2.40
FC416 2.40
FC419 2.43
FC425 2.40
FC426 2.40
FC429 2.43
FC445 2.40
FC446 2.40
FC455 2.40
FC456 2.40
FC664 2.43
FC664 2.71
FD00A1 1.12
FD00A3 1.13
FD00C1 1.12
FD00C4 1.12

FD00F1 1.13
FD00F2  1.13
FD00F3 1.13
FD00G1 1.13
FD00M1 1.15
FD00M3 1.15
FD00P1 1.12
FD00P2 1.12
FD00P4 1.13
FD00P5 1.15
FD00Q1 1.12
FD00Q1 3.02
FD00S0 1.12
FD00S1 1.12
FD00S4 1.12
FD00T1 1.14
FD00T2 1.14
FD22BN 1.10
FD22CN 1.10
FD22PN 1.12
FD22TN 1.12
FD32BN 1.10
FD32CN 1.10
FD32PN 1.12
FD32TN 1.12
FD42BMN 1.16
FD42BN 1.10
FD42CN 1.10
FD42PN 1.12
FD42TN 1.12
FD52BMN 1.16
FD52BN 1.10
FD52CN 1.10
FD52PN 1.12
FD52TN 1.12
FD62BN 1.10
FD62CN 1.10
FD62PN 1.12
FD62TN 1.12
FD72BN 1.10
FD72CN 1.10
FD72PN 1.12
FD72TN 1.12
FK17035 14.22
FK19005 14.22
FKB7035 14.22
FKB9005 14.22
FKH7035 14.22
FKH9005 14.22
FKS7035 14.22
FKS9005 14.22
FKWB000 14.22
FL102A 2.78
FL104A 2.78
FL105A 2.78
FL110A 2.78
FL112A 2.78
FL117A 2.78
FL118A 2.78
FL119A 2.78
FL120A 2.78
FL123A 2.78
FL124A 2.78
FL125A 2.78
FL126A 2.78
FL127A 2.78
FL128A 2.78
FL152A 2.78
FL154A 2.78
FL155A 2.78
FL160A 2.78
FL162A 2.78
FL167A 2.78
FL168A 2.78
FL169A 2.78
FL170A 2.78
FL173A 2.78
FL174A 2.78
FL175A 2.78
FL176A 2.78
FL177A 2.78
FL178A 2.78
FL204B 2.80
FL209B 2.80
FL213B 2.80
FL216B 2.80
FL221B 2.80
FL229B 2.80
FL254B 2.80
FL259B 2.80
FL263B 2.80
FL266B 2.80
FL271B 2.80
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FL279B 2.80
FL31S 2.20
FL32S 2.20
FL32SP 2.20
FL402A 2.81
FL404A 2.81
FL407A 2.81
FL408A 2.81
FL412A 2.81
FL413A 2.81
FL415A 2.81
FL416A 2.81
FL417A 2.81
FL450A 2.81
FL472A 2.81
FL473A 2.81
FL474A 2.81
FL475A 2.81
FL476A 2.81
FL477A 2.81
FL479A 2.81
FL480A 2.81
FL481A 2.81
FL492A 2.83
FL493A 2.83
FL494A 2.83
FL495A 2.83
FL496A 2.83
FL52S 2.20
FL52SP 2.20
FL53S 2.20
FL53SP 2.20
FL670A 2.79
FL70Z 2.83
FL711E 2.82
FL712E 2.82
FL713E 2.82
FL714E 2.82
FL715E 2.82
FL71Z 2.83
FL72S 2.20
FL72SP 2.20
FL73S 2.20
FL73S 2.23
FL73SP 2.20
FL80Z 2.79
FL81Z 2.80
FL85Z 2.79
FL863Z 2.21
FL863Z 2.80
FL871Z 2.83
FL874A 2.79
FL957A 2.78
FL958A 2.78
FL959A 2.78
FL95Z 2.79
FL960A 2.78
FL961A 2.78
FL962A 2.78
FL96Z 2.79
FL96Z 2.80
FL979A 2.82
FL97Z 2.80
FL980A 2.82
FL981A 2.82
FL982A 2.82
FL983A 2.82
FL994A 2.82
FL996A 2.82
FL997A 2.82
FL998A 2.82
FM108 2.48
FM109 2.48
FM201 2.48
FM202 2.48
FM203 2.48
FM205 2.48
FM206 2.48
FM208 2.48
FM209 2.48
FM308 2.48
FM309 2.48
FM401 2.49
FM402 2.49
FM403 2.49
FM405 2.49
FM406 2.49
FM408 2.49
FM409 2.49
FM428 2.49
FM429 2.49
FM450 2.48
FM518 2.50

FM519 2.50
FM531 2.50
FM532 2.50
FM533 2.50
FM535 2.50
FM536 2.50
FM538 2.50
FM539 2.50
FM541 2.50
FM542 2.50
FM543 2.50
FM545 2.50
FM546 2.50
FM548 2.50
FM549 2.50
FM558 2.50
FM559 2.50
FM568 2.50
FM569 2.50
FM630 2.49
FM635 2.49
FM640 2.43
FM640 2.49
FM653 2.49
FP21SN2 2.05
FP22SN2 2.05
FP23SN2 2.05
FP24SN2 2.05
FP25SN2 2.05
FP31QS 2.05
FP32QS 2.05
FP33QS 2.05
FP41QS 2.05
FP42QS 2.05
FP43QS 2.05
FP51QS  2.05
FP52QS 2.05
FP53QS 2.05
FP72QS 2.05
FP73QS 2.05
FP74QS 2.05
FP92QS 2.05
FP93QS 2.05
FP94QS 2.05
FR21H1 2.14
FR21S1 2.14
FR22H1 2.14
FR22L1 2.14
FR22S1 2.14
FR22U1 2.14
FR23H1 2.14
FR23L1 2.14
FR23S1 2.14
FR23U1 2.14
FR24H1 2.14
FR24L1 2.14
FR24S1 2.14
FR24U1 2.14
FR25H1 2.14
FR25L1 2.14
FR25S1 2.14
FR25U1 2.14
FR26H1 2.14
FR26L1 2.14
FR26S1 2.14
FR26U1 2.14
FR31S 2.12
FR32S 2.12
FR33S 2.12
FR34S 2.12
FR35S 2.12
FR41S 2.12
FR42S 2.12
FR43S 2.12
FR44S 2.12
FR45S 2.12
FR51S 2.12
FR52S 2.12
FR53S 2.12
FR54S 2.12
FR55S 2.12
FR61S 2.12
FR62S 2.12
FR63S 2.12
FR64S 2.12
FR65S 2.12
FR71S 2.12
FR72S 2.12
FR73S 2.12
FR74S 2.12
FR75S 2.12
FR81S 2.12
FR82S 2.12

FR83S 2.12
FR84S 2.12
FR85S 2.12
FR91S 2.13
FR92H 2.13
FR92S 2.13
FR93H 2.13
FR93S 2.13
FR94H 2.13
FR94S 2.13
FR95S 2.13
FU22BN 1.11
FU22CN 1.11
FU32BN 1.11
FU32CN 1.11
FU42BN 1.11
FU42CN 1.11
FU52BN 1.11
FU52CN 1.11
FU62BN 1.11
FU62CN 1.11
FU72BN 1.11
FU72CN 1.11
FZ06MB 1.07
FZ06MB 1.17
FZ102N 2.06
FZ103N 2.06
FZ104N 2.06
FZ106N 2.06
FZ164N 2.06
FZ402 2.18
FZ402 2.43
FZ404 2.18
FZ404 2.43
FZ406M 2.18
FZ407M 2.18
FZ408M 2.18
FZ417 2.18
FZ426 2.06
FZ427L 2.06
FZ427R 2.06
FZ435A 2.18
FZ441 2.71
FZ441N  2.06
FZ441S 2.07
FZ442 2.16
FZ442 2.71
FZ442N 2.06
FZ442S 2.07
FZ443 2.16
FZ443 2.71
FZ443N 2.06
FZ443S 2.07
FZ444 2.16
FZ444 2.71
FZ444N 2.06
FZ444S 2.07
FZ448 2.18
FZ449 2.42
FZ449 2.50
FZ449N 2.07
FZ450 2.42
FZ450 2.50
FZ450N 2.07
FZ451 2.42
FZ451 2.50
FZ451N 2.07
FZ452 2.42
FZ452 2.50
FZ452N 2.07
FZ453 2.42
FZ453 2.50
FZ453N 2.07
FZ454 2.07
FZ456 2.07
FZ460N 2.06
FZ468N 2.06
FZ502 2.21
FZ503 2.21
FZ506 2.16
FZ507 2.21
FZ508 2.21
FZ508 2.50
FZ508N 2.07
FZ515 2.50
FZ516 2.50
FZ517 2.50
FZ519 2.16
FZ520 2.16
FZ526 2.21
FZ527 2.21
FZ537 2.16
FZ596 2.07

FZ597 2.42
FZ597 2.50
FZ597N 2.07
FZ598N  2.07
FZ612N 2.06
FZ613N 2.06
FZ614N 2.06
FZ622N 2.06
FZ623N 2.06
FZ624N 2.06
FZ631A 2.15
FZ632A 2.15
FZ633A 2.15
FZ634A 2.15
FZ635A 2.15
FZ636A 2.15
FZ641A 2.15
FZ642A 2.15
FZ643A 2.15
FZ644A 2.15
FZ645A 2.15
FZ646A 2.15
FZ651A 2.15
FZ652A 2.15
FZ653A 2.15
FZ654A 2.15
FZ655A 2.15
FZ656A 2.15
FZ661A 2.15
FZ662A 2.15
FZ663A 2.15
FZ664A 2.15
FZ665A 2.15
FZ666A 2.15
FZ707 2.06
FZ710 2.19
FZ714 2.07
FZ714 2.15
FZ721A 2.16
FZ721B 2.16
FZ737B 2.07
FZ737S 2.07
FZ739A 2.17
FZ739B 2.17
FZ739C 2.17
FZ771A 2.16
FZ772A 2.16
FZ773A 2.16
FZ774A 2.16
FZ775A 2.16
FZ776A 2.16
FZ7801 2.15
FZ7811 2.15
FZ7821 2.15
FZ792N 2.07
FZ794 1.14
FZ794 2.06
FZ794 2.19
FZ794 2.71
FZ795 2.21
FZ795D 2.42
FZ795D 2.50
FZ795D 2.71
FZ800B 2.19
FZ800D 2.19
FZ801 2.21
FZ801A 2.15
FZ801B 2.15
FZ818 2.19
FZ829 2.17
FZ831 2.17
FZ8441 2.15
FZ8451 2.15
FZ8461 2.15
FZ850 2.50
FZ850S 2.06
FZ913 1.07

G
G1612 13.30
G1720 15.09
G1720 15.15
G2401 13.31
G2745 13.35
G2745 14.09
G2850 13.33
G2850 14.08
G2860 13.33
G2860 14.08
G2870 13.33
G2870 14.08
G3155 13.34
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G3155 14.10
G3160 14.25
G33749016 13.35
G3374LAN 13.35
G33759016 14.09
G3375LAN 14.09
G4703 13.34
G4703 14.10
G4703 14.15
G4713 13.34
G4713 14.10
G4713 14.15
G4721 14.15
G4731 14.15
G4733 13.35
G4741 14.15
G4743 13.35
G4751 14.15
G4753 13.35
G4761 14.15
G4773 14.15
G4796 13.35
G4797 13.35
G4798 13.35
G7059 14.17
G71117021 14.20
G71117035 14.20
G71227021 14.21
G71227035 14.21
G71237021 14.21
G71237035 14.21
G71267021 14.21
G71267035 14.21
G71407021 14.22
G71407035 14.22
G71417021 14.20
G71417035 14.20
G7150 14.15
G7343LAN 14.17
G7345LAN 14.17
GB080209011 13.34
GB080209016 13.34
GB080209016 14.10
GB08020LAN 13.34
GB08020LAN 14.10
GBA4529016 13.12
GBA452ALU 13.12
GBA5005019016 13.12
GBA500501ALU 13.12
GBA5008519016 13.12
GBA500851ALU 13.12
GBA5013119016 13.12
GBA501311ALU 13.12
GBA5016119016 13.12
GBA501611ALU 13.12
GBA50X9 13.13
GBD5005009011 13.08
GBD5005009016 13.08
GBD5005069011 13.09
GBD5005069016 13.09
GBD5005069016 13.13
GBD500506ALU 13.13
GBD5008509011 13.08
GBD5008509016 13.08
GBD5008539011 13.09
GBD5008539016 13.09
GBD5008539016 13.13
GBD500853ALU 13.13
GBD5008549011 13.08
GBD5008549016 13.08
GBD5008549016 13.13
GBD500854ALU 13.13
GBD5008559011 13.09
GBD5008559016 13.09
GBD5008559016 13.13
GBD500855ALU 13.13
GBD5008569011 13.09
GBD5008569016 13.09
GBD5008569016 13.13
GBD500856ALU 13.13
GBD5008589011 13.09
GBD5008589016 13.09
GBD500859 13.09
GBD5010009016 13.10
GBD5010039016 13.11
GBD5010049016 13.10
GBD501004E9016 13.11
GBD501004J9016 13.11
GBD5010059016 13.11
GBD5010069016 13.11
GBD5010089016 13.11
GBD501009 13.11
GBD5013109011 13.08

GBD5013109016 13.08
GBD5013139011 13.09
GBD5013139016 13.09
GBD5013139016 13.13
GBD501313ALU 13.13
GBD5013149011 13.08
GBD5013149016 13.08
GBD5013149016 13.13
GBD501314ALU 13.13
GBD501314E9016 13.09
GBD501314J9016 13.09
GBD5013159011 13.09
GBD5013159016 13.09
GBD5013159016 13.13
GBD501315ALU 13.13
GBD5013169011 13.09
GBD5013169016 13.09
GBD5013169016 13.13
GBD501316ALU 13.13
GBD5013189011 13.09
GBD5013189016 13.09
GBD501319 13.09
GBD501319 13.09
GBD5016109011 13.08
GBD5016109016 13.08
GBD5016139011 13.09
GBD5016139016 13.09
GBD5016139016 13.13
GBD501613ALU 13.13
GBD5016149011 13.08
GBD5016149016 13.08
GBD5016149016 13.13
GBD501614ALU 13.13
GBD501614E9016 13.09
GBD501614J9016 13.09
GBD5016159011 13.09
GBD5016159016 13.09
GBD5016159016 13.13
GBD501615ALU 13.13
GBD5016169011 13.09
GBD5016169016 13.09
GBD5016169016 13.13
GBD501616ALU 13.13
GBD5016189011 13.09
GBD5016189016 13.09
GBD501619 13.09
GBD501619 13.09
GBD5019009016 13.10
GBD5019039016 13.11
GBD5019049016 13.10
GBD501904E9016 13.11
GBD5019059016 13.11
GBD5019069016 13.11
GBD5019089016 13.11
GBD501909 13.11
GBD50P 13.08
GBD50P 13.10
GBD50P 13.13
GBDCLIP9011 13.09
GBDCLIP9016 13.09
GBDCLIP9016 13.11
GBDCLIP9016 13.13
GBDCLIPALU 13.13
GBM5050 14.47
GBMAR5045 14.47
GD102E 1.24
GD104E 1.24
GD106E 1.24
GD108E 1.24
GD110E 1.24
GD113U 1.18
GD213U 1.18
GD313U 1.18
GD413U 1.18
GE20113020 13.34
GE20113020 14.10
GE20119016 13.34
GE20119016 14.10
GKWAD03006 14.15
GKWAD03015 14.15
GKWAD03025 14.15
GKWAD03050 14.15
GKWAD13006 14.15
GKWAD13015 14.15
GKWAD13025 14.15
GKWAD13050 14.15
GLT1511 13.34
GLT1511 14.10
GP102P 1.24
GP102T 1.24
GP104P 1.24
GP104T 1.24
GP106P 1.24

GP106T 1.24
GP108P 1.24
GP108T 1.24
GP110P 1.24
GP110T 1.24
GP113P 1.19
GP113T 1.19
GP213P 1.19
GP213T 1.19
GP313P 1.19
GP313T 1.19
GP413P 1.19
GP413T 1.19
GR0800A9011 13.35
GR0800A9016 13.35
GR0800A9016 14.11
GR0800ALAN 13.35
GR0800ALAN 14.11
GT4519011 13.32
GT4519011 14.07
GT4519016 13.32
GT4519016 14.07
GT451ALU 13.32
GT451ALU 14.07
GT4529011 13.32
GT4529011 14.07
GT4529016 13.32
GT4529016 14.07
GT452ALU 13.32
GT452ALU 14.07
GT4539011 13.32
GT4539011 14.07
GT4539016 13.32
GT4539016 14.07
GT453ALU 13.32
GT453ALU 14.07
GTVR300 14.48
GTVR400 14.48
GV0809011 13.34
GV0809016 13.34
GV0809016 14.10
GV080LAN 13.34
GV080LAN 14.10
GZ06A 1.19
GZ30A 1.19
GZ30A 3.02
GZ31A 1.19
GZ35A 1.19
GZUAE2A9011 13.35
GZUAE2A9016 13.35
GZUAE2A9016 14.11
GZUAE2ALAN 13.35
GZUAE2ALAN 14.11

H
HA351 5.31
HA352 5.31
HA354 5.31
HA357 5.31
HA358 5.31
HA360 5.31
HA362 5.31
HA364 5.31
HA451 5.31
HA452 5.31
HA454 5.31
HA457 5.31
HA458 5.31
HA460 5.31
HA462 5.31
HA464 5.31
HA70252 16.05
HA70252 16.05
HA70252 16.05
HA70252K 16.05
HA70402 16.05
HA70402 16.05
HA70402 16.05
HA70402K 16.05
HA70602 16.05
HA70602 16.05
HA70602 16.05
HA70602 16.05
HA70802 16.05
HA70802 16.05
HA70802 16.05
HA70802 16.05
HA71002 16.05
HA71002 16.05
HA71002 16.05
HA71002 16.05
HA71202 16.05

HA71202 16.05
HA725025 16.05
HA725040 16.05
HA740025 16.05
HA740040 16.05
HA740060 16.05
HA740080 16.05
HA740100 16.05
HA760025 16.05
HA760040 16.05
HA760060 16.05
HA760080 16.05
HA760100 16.05
HA760120 16.05
HAB404 5.30
HAB406 5.30
HAC408 5.30
HAE410 5.30
HAE412 5.30
HAE416 5.30
HBA125H 5.05
HBA126H 5.05
HBA127H 5.05
HBA128H 5.05
HBA160H 5.05
HBA161H 5.05
HBT160H 5.12
HBT250H 5.12
HBW400H 5.16
HBW630H 5.16
HCA125H 5.04
HCA126H 5.04
HCA160H 5.04
HCA161H 5.04
HCE800H 5.22
HCE801H 5.22
HCE970H 5.22
HCE971H 5.22
HCF980H 5.25
HCF981H 5.25
HCF990H 5.25
HCF991H 5.25
HCT250AR 5.12
HCT251AR 5.12
HCW400AR 5.16
HCW401AR 5.16
HCW630AR 5.16
HCW631AR 5.16
HEE800H 5.22
HEE801H 5.22
HEE970H 5.22
HEE971H 5.22
HEF980H 5.25
HEF981H 5.25
HEF990H 5.25
HEF991H 5.25
HEW250JR 5.17
HEW250NR 5.17
HEW251JR 5.17
HEW251NR 5.17
HEW400JR 5.17
HEW400NR 5.17
HEW401JR 5.17
HEW401NR 5.17
HEW630JR 5.17
HEW630NR 5.17
HEW631JR 5.17
HEW631NR 5.17
HFD316 5.36
HFD325 5.36
HFD340 5.36
HFD363 5.36
HFD416 5.36
HFD425 5.36
HFD440 5.36
HFD463 5.36
HHA025H 5.04
HHA026H 5.04
HHA040H 5.04
HHA041H 5.04
HHA063H 5.04
HHA064H 5.04
HHA080H 5.04
HHA081H 5.04
HHA100H 5.04
HHA101H 5.04
HHA125H 5.04
HHA126H 5.04
HHA160H 5.04
HHA161H 5.04
HI405R 5.32
HI406R 5.32
HI451 5.33
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HI452 5.33
HI454 5.33
HI456 5.33
HI458 5.33
HI460 5.33
HI462 5.33
HI464 5.33
HIC406A 5.34
HIC408A 5.34
HIC410A 5.34
HIC412A 5.34
HIC412G 5.35
HIC416A 5.34
HIC416G 5.35
HIC425G 5.35
HIC440G 5.35
HIC463G 5.35
HIC480G 5.35
HIM402 5.32
HIM404 5.32
HIM406 5.32
HIM408 5.32
HMC180 4.09
HMC190 4.09
HMC199 4.09
HMC280 4.09
HMC290 4.09
HMC299 4.09
HMC380 4.09
HMC390 4.09
HMC399 4.09
HMC480 4.09
HMC490 4.09
HMC499 4.09
HMD180 4.09
HMD190 4.09
HMD199 4.09
HMD280 4.09
HMD290 4.09
HMD299 4.09
HMD380 4.09
HMD390 4.09
HMD399 4.09
HMD480 4.09
HMD490 4.09
HMD499 4.09
HMJ250DR 5.16
HMJ251DR 5.16
HMJ320DR 5.16
HMJ321DR 5.16
HMJ400DR 5.16
HMJ401DR 5.16
HMJ630DE 5.16
HMJ631DE 5.16
HMK180 4.10
HMK190 4.10
HMK199 4.10
HMK280 4.10
HMK290 4.10
HMK299 4.10
HMK380 4.10
HMK390 4.10
HMK399 4.10
HMK480 4.10
HMK490 4.10
HMK499 4.10
HMS040JC 5.08
HMS040NC 5.08
HMS041JC 5.08
HMS041NC 5.08
HMS100JC 5.08
HMS100NC 5.08
HMS101JC 5.08
HMS101NC 5.08
HMS160JC 5.08
HMS160NC 5.08
HMS161JC 5.08
HMS161NC 5.08
HMT040JR 5.12
HMT040NR 5.12
HMT041JR 5.12
HMT041NR 5.12
HMT100DR 5.12
HMT100JR 5.12
HMT100NR 5.12
HMT101DR 5.12
HMT101JR 5.12
HMT101NR 5.12
HMT125DR 5.12
HMT126DR 5.12
HMT160DR 5.12
HMT160JR 5.12
HMT160NR 5.12

HMT161DR 5.12
HMT161JR 5.12
HMT161NR 5.12
HMT200DR 5.12
HMT201DR 5.12
HMT250DR 5.12
HMT250JR 5.12
HMT250NR 5.12
HMT251DR 5.12
HMT251JR 5.12
HMT251NR 5.12
HMW250JR 5.17
HMW250NR 5.17
HMW251JR 5.17
HMW251NR 5.17
HMW400JR 5.17
HMW400NR 5.17
HMW401JR 5.17
HMW401NR 5.17
HMW630JR 5.17
HMW630NR 5.17
HMW631JR 5.17
HMW631NR 5.17
HMX110 4.10
HMX116 4.10
HMX120 4.10
HMX125 4.10
HMX132 4.10
HMX140 4.10
HMX150 4.10
HMX163 4.10
HMX210 4.10
HMX216 4.10
HMX220 4.10
HMX225 4.10
HMX232 4.10
HMX240 4.10
HMX250 4.10
HMX263 4.10
HMX310 4.10
HMX316 4.10
HMX320 4.10
HMX325 4.10
HMX332 4.10
HMX340 4.10
HMX350 4.10
HMX363 4.10
HMX410 4.10
HMX416 4.10
HMX420 4.10
HMX425 4.10
HMX432 4.10
HMX440 4.10
HMX450 4.10
HMX463 4.10
HNA025H 5.04
HNA026H 5.04
HNA040H 5.04
HNA041H 5.04
HNA063H 5.04
HNA064H 5.04
HNA080H 5.04
HNA081H 5.04
HNA100H 5.04
HNA101H 5.04
HNA125H 5.04
HNA126H 5.04
HNA160H 5.04
HNA161H 5.04
HNE800H 5.22
HNE801H 5.22
HNE970H 5.22
HNE971H 5.22
HNF980H 5.25
HNF981H 5.25
HNF990H 5.25
HNF991H 5.25
HR500 5.28
HR502 5.28
HR510 5.28
HR520 5.28
HR525 5.28
HR534 5.28
HR700 5.29
HR701 5.29
HR702 5.29
HR703 5.29
HR704 5.29
HR705 5.29
HR830 5.29
HR831 5.29
HR832 5.29
HTC100H 5.21

HTC130H 5.21
HTC140H 5.21
HTC150H 5.21
HTC310H 5.21
HTC330H 5.21
HTC340H 5.21
HTC350H 5.21
HTC360H 5.21
HTC370H 5.21
HTD210H 5.21
HTG411H 6.36
HTG445H 6.37
HTG450H 6.36
HTG457H 6.36
HTG460H 6.36
HTG465H 6.37
HTG467H 6.36
HTG471H 6.37
HTG472H 6.37
HTG474H 6.37
HTG480H 6.37
HTG481H 6.37
HTG482H 6.37
HTG484H 6.37
HTG485H  6.37
HTG911H 5.21
HTG911H 6.36
HTP610H 5.21
HXA001H 5.06
HXA001H 5.09
HXA001H 5.13
HXA001H 5.18
HXA002H 5.06
HXA002H 5.09
HXA002H 5.13
HXA002H 5.18
HXA003H 5.06
HXA003H 5.09
HXA003H 5.13
HXA003H 5.18
HXA004H 5.06
HXA004H 5.09
HXA004H 5.13
HXA004H 5.18
HXA005H 5.06
HXA005H 5.09
HXA005H 5.13
HXA005H 5.18
HXA011H 5.06
HXA011H 5.09
HXA011H 5.13
HXA011H 5.18
HXA013H 5.06
HXA013H 5.09
HXA013H 5.13
HXA013H 5.18
HXA014H 5.06
HXA014H 5.09
HXA014H 5.13
HXA014H 5.18
HXA015H 5.06
HXA015H 5.09
HXA015H 5.13
HXA015H 5.18
HXA021H 5.06
HXA021H 5.09
HXA021H 5.13
HXA021H 5.18
HXA024H 5.06
HXA024H 5.09
HXA024H 5.13
HXA024H 5.18
HXA030H 5.07
HXA031H 5.07
HXA039H 5.07
HXA039H 5.11
HXA039H 5.15
HXA039H 5.20
HXA051H 5.06
HXA051H 5.09
HXA051H 5.13
HXA051H 5.18
HXA053H 5.06
HXA053H 5.09
HXA053H 5.13
HXA053H 5.18
HXA054H 5.06
HXA054H 5.09
HXA054H 5.13
HXA054H 5.18
HXA055H 5.06
HXA055H 5.09
HXA055H 5.13

HXA055H 5.18
HXC001H 5.23
HXC001H 5.26
HXC002H 5.23
HXC002H 5.26
HXC003H 5.23
HXC003H 5.26
HXC004H 5.23
HXC004H 5.26
HXC005H 5.23
HXC005H 5.26
HXC021H 5.23
HXC021H 5.26
HXC024H 5.23
HXC024H 5.26
HXD039H 5.24
HXD039H 5.24
HXE011H 5.23
HXE011H 5.26
HXE013H 5.23
HXE013H 5.26
HXE014H 5.23
HXE014H 5.26
HXE015H 5.23
HXE015H 5.26
HXE030H 5.24
HXE031H 5.24
HXE040H 5.24
HXE042H 5.24
HXE051H 5.23
HXE053H 5.23
HXE054H 5.23
HXE055H 5.23
HXE065H 5.24
HXF030H 5.27
HXF031H 5.27
HXF039H 5.27
HXF040H 5.27
HXF042H 5.27
HXF051H 5.26
HXF053H 5.26
HXF054H 5.26
HXF055H 5.26
HXS030H 5.11
HXS031H 5.11
HXS121H 5.21
HXT030H 5.15
HXT031H 5.15
HXT040H 5.15
HXT042H 5.15
HXW030H 5.20
HXW031H 5.20
HXW040H 5.20
HXW041H 5.20
HXW042H 5.20
HYA013H 5.07
HYA014H 5.07
HYA015H 5.07
HYA019H 5.07
HYA019H 5.07
HYA021H 5.07
HYA022H 5.07
HYA023H 5.07
HYA024H 5.07
HYA035H 5.06
HYA035H 5.09
HYA035H 5.13
HYA035H 5.18
HYA036H 2.30
HYB010H 5.14
HYB011H 5.14
HYB012H 5.14
HYB019H 5.07
HYB031H 5.14
HYB032H 5.14
HYD031H 5.19
HYD032H 5.19
HYD033H 5.19
HYD034H 5.19
HYE021H 5.24
HYE022H 5.24
HYE025H 5.24
HYE026H 5.24
HYE031H 5.24
HYE032H 5.24
HYE033H 5.24
HYE034H 5.24
HYS001H 5.10
HYS002H 5.10
HYS005H 5.10
HYS006H 5.10
HYS013H 5.10
HYS014H 5.10
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HYS015H 5.10
HYS019H 5.10
HYS021H 5.10
HYS022H 5.10
HYS023H 5.10
HYS024H 5.10
HYS025H 5.10
HYS026H 5.10
HYS033H 5.11
HYS050H 5.10
HYS051H 5.10
HYS052H 5.10
HYS053H 5.10
HYS131H 5.10
HYS132H 5.10
HYT001H 5.14
HYT002H 5.14
HYT005H 5.14
HYT006H 5.14
HYT007H 5.14
HYT008H 5.14
HYT019H 5.10
HYT019H 5.14
HYT021H 5.14
HYT022H 5.14
HYT023H 5.14
HYT024H 5.14
HYT025H 5.14
HYT026H 5.14
HYT033H 5.15
HYT050H 5.14
HYT051H 5.14
HYT052H 5.14
HYT053H 5.14
HYW001H 5.19
HYW002H 5.19
HYW007H 5.19
HYW008H 5.19
HYW013H 5.19
HYW013H 5.19
HYW014H 5.19
HYW015H 5.19
HYW019H 5.19
HYW021H 5.19
HYW022H 5.19
HYW023H 5.19
HYW024H 5.19
HYW025H 5.19
HYW026H 5.19
HYW050H 5.19
HYW051H 5.19
HYW052H 5.19
HYW053H 5.19
HZ023 5.31
HZ033 5.31
HZ034 5.31
HZ035 5.31
HZ036 5.31
HZ037 5.31
HZ043 5.31
HZ044 5.31
HZ045 5.31
HZ046 5.31
HZ047 5.31
HZ156 5.33
HZ156 5.35
HZ156R 5.32
HZ157 5.33
HZ157 5.35
HZ158 5.33
HZ158 5.35
HZ159 5.33
HZ159 5.35
HZ160 5.33
HZ160R 5.32
HZ162 5.33
HZ162 5.35
HZ163 5.33
HZ164 5.33
HZC002 5.31
HZC002 5.36
HZC003 5.31
HZC003 5.36
HZC010 5.30
HZC014 5.30
HZC016 5.32
HZC101 5.31
HZC101 5.33
HZC101 5.36
HZC102 5.31
HZC102 5.33
HZC102 5.36
HZC103 5.32

HZC104 5.32
HZC105 5.31
HZC105 5.33
HZC106 5.31
HZC106 5.33
HZC112 5.30
HZC112 5.32
HZC113 5.30
HZC113 5.32
HZC115 5.30
HZC116 5.30
HZC201 5.31
HZC202 5.31
HZC202 5.33
HZC202 5.35
HZC203 5.31
HZC204 5.31
HZC204 5.33
HZC204 5.35
HZC205 5.31
HZC206 5.31
HZC206 5.33
HZC206 5.35
HZC212 5.30
HZC212 5.32
HZC214 5.30
HZC214 5.32
HZC218 5.30
HZC218 5.34
HZC311 5.30
HZC311 5.32
HZC707 5.32
HZC709 5.32
HZF102 5.36
HZF104 5.36
HZF202 5.36
HZF203 5.36
HZF204 5.36
HZF205 5.36
HZF206 5.36
HZF207 5.36
HZF301 5.36
HZF302 5.36
HZF601 5.36
HZF602 5.36
HZF603 5.36
HZF604 5.36
HZI002 5.33
HZI004 5.32
HZI006 5.33
HZI201 5.33
HZI201 5.35
HZI202 5.33
HZI202 5.35
HZI203 5.33
HZI203 5.35
HZI204 5.33
HZI204 5.35
HZI205 5.33
HZI210 5.34
HZI300 5.34
HZI400 5.34
HZI401 5.34
HZI410 5.35
HZI411 5.35
HZI412 5.35
HZI413 5.35
HZI414 5.35

J
JC113 1.22
JE001 2.30
JE001 2.70
JE003 2.30
JE003 2.70
JE003 2.83
JK113B13 1.22
JK113B20 1.22
JK113B26 1.22
JK218B13 1.22
JK218B20 1.22
JP002 1.13
JP002 2.30
JP003 2.30
JP014 1.19
JP015 1.05
JP024 2.70
JZ016 2.31
JZ101 1.22
JZ102 1.22
JZ103 1.22
JZ105 1.22

JZ131 1.23
JZ132 1.23
JZ181 1.23
JZ182 1.23

K
K140 3.03
K142 3.03
K143 3.03
K144 3.03
K145 3.03
K148 3.03
K151 3.03
K156 3.03
K158 2.83
K158 3.03
K159 2.32
K159 2.83
K159 3.03
K160F 2.32
K160F 3.03
K162F 2.32
K162F 3.03
K96A 2.32
K96A 2.70
K96C 2.32
K96C 2.70
K96F 2.32
K96F 2.70
K96H 2.70
K96M 2.32
K96M 2.70
KB163A 4.23
KB180B 4.23
KB263A 4.23
KB263C 4.23
KB280B 4.23
KB363A 4.23
KB363C 4.23
KB380B 4.23
KB463A 4.23
KB463C 4.23
KB480B 4.23
KC125 4.23
KC125N 4.23
KC150 4.23
KC150N 4.23
KC225 4.23
KC250 4.23
KC325 4.23
KC350 4.23
KC425 4.23
KC450 4.23
KD302M 4.25
KD303M 4.25
KD304M 4.25
KDE04057011 14.46
KDE04059005 14.46
KDE04087011 14.46
KDE04089005 14.46
KDN163A 4.22
KDN180B 4.22
KDN263A 4.22
KDN263B 4.22
KDN263G 4.22
KDN280B 4.22
KDN363A 4.22
KDN363B 4.22
KDN363G 4.22
KDN380B 4.22
KDN450E 4.22
KDN451E 4.22
KDN463A 4.22
KDN463B 4.22
KDN480B 4.22
KDQ08057011 14.46
KDQ08059005 14.46
KDQ08127011 14.46
KDQ08129005 14.46
KF30M 4.25
KF81A 4.23
KF82A 4.23
KF83A 4.23
KJ01A 3.04
KJ02AN 3.05
KJ02B 3.05
KJ02CN 3.05
KJ02DN 3.05
KJ02E 3.05
KJ03A 2.65
KJ03B 2.65
KJ07NB 3.04

KJ100A 3.04
KJ125B 3.04
KJ12NB 3.04
KJ15NB 3.04
KJ160A 3.04
KM07EF 3.03
KM07NF 3.03
KM12EF 3.03
KM12NF 3.03
KN00A 3.02
KN06E 1.31
KN06E 3.02
KN06N 3.02
KN06P 3.02
KN10E 1.31
KN10E 3.02
KN10N 3.02
KN10P 3.02
KN14E 1.31
KN14E 3.02
KN14N 3.02
KN14P 3.02
KN18E 1.31
KN18E 3.02
KN18N 3.02
KN18P 3.02
KN22E 1.31
KN22E 3.02
KN22N 3.02
KN22P 3.02
KN26E 1.31
KN26E 3.02
KN26N 3.02
KN26P 3.02
KN99E 1.31
KN99E 3.02
KN99M 3.02
KN99N 3.02
KN99P 3.02
KR15P 3.06
KR95P 3.06
KS70A 2.32
KS72B 2.32
KS72B 2.64
KS72C 2.32
KS72C 2.64
KWB01 3.06
KWB02 3.06
KWB03 3.07
KWE01B 3.06
KWE01G 3.06
KWE01GR 3.06
KWE02B 3.06
KWE02G 3.06
KWE05B 3.06
KWE05G 3.06
KWE06B 3.06
KWE06G 3.06
KWE09B 3.07
KWE09G 3.07
KWE09GR 3.07
KWE11B 3.07
KWE11G 3.07
KWE11GR 3.07
KWE13B 3.07
KWE13G 3.07
KWE13GR 3.07
KWE18B 3.07
KWE18G 3.07
KWE18GR 3.07
KWE20G 3.07
KWE21G 3.06
KWE25G 3.06
KWE26G 3.06
KWJ02B10 3.08
KWJ02B2 3.08
KWJ02B3 3.08
KWJ02B4 3.08
KWJ02B5 3.08
KWJ02D10 3.08
KWJ02D2 3.08
KWJ02D3 3.08
KWJ02D4 3.08
KWJ02D5 3.08
KWJ04B10 3.08
KWJ04B2 3.08
KWJ04B3 3.08
KWJ04B4 3.08
KWJ04B5 3.08
KWJ04D10 3.08
KWJ04D2 3.08
KWJ06B10 3.08
KWJ06B2 3.08
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KWJ06B3 3.08
KWJ06B4 3.08
KWJ06B5 3.08
KWJ06D2 3.08
KWJ10B10 3.08
KWJ10B2 3.08
KWJ10B3 3.08
KWJ10D2 3.08
KWJ150C2 3.08
KWJ150C3 3.08
KWJ16A10 3.08
KWJ16A2 3.08
KWJ16A3 3.08
KWJ16D2 3.08
KWJ35A10 3.08
KWJ35A2 3.08
KWJ35A3 3.08
KWJ70C2 3.08
KWJ70C3 3.08
KWL001 3.08
KWL002 3.08
KWL003 3.08
KWL004 3.08
KXA02E 3.06
KXA02E 3.09
KXA02LH 3.06
KXA02LH 3.09
KXA02LX 3.06
KXA02LX 3.09
KXA02NH 3.06
KXA02NH 3.09
KXA04I2 3.06
KXA04I2 3.09
KXA04I4 3.06
KXA04I4 3.09
KXA04I6 3.06
KXA04I6 3.09
KXA04LH 3.06
KXA04LH 3.09
KXA04LX 3.09
KXA04LX  3.06
KXA04NH 3.06
KXA04NH 3.09
KXA06LH 3.06
KXA06LH 3.09
KXA06NH 3.06
KXA06NH 3.09
KXA10LH 3.06
KXA10LH 3.09
KXA10NH 3.06
KXA10NH 3.09
KXA16LH 3.06
KXA16LH 3.09
KXA16NH 3.06
KXA16NH 3.09
KXB04E 3.09
KXB04E   3.06
KXB04EX 3.06
KXB06E 3.09
KXB06E   3.06
KXB10E 3.09
KXB10E   3.06
KXB150LH 3.06
KXB150LH 3.09
KXB150NH 3.09
KXB150NH  3.06
KXB16E 3.09
KXB16E   3.06
KXB35E 3.09
KXB35E   3.06
KXB35LH 3.06
KXB35LH 3.09
KXB35NH 3.06
KXB35NH 3.09
KXB70E 3.09
KXB70E   3.06
KXB70LH 3.06
KXB70LH 3.09
KXB70NH 3.06
KXB70NH 3.09
KYA02E 3.07
KYA02E 3.09
KYA02E3 3.07
KYA02E3 3.09
KYA02E4 3.07
KYA02E4 3.09
KYA02I2 3.07
KYA02I2 3.09
KYA02I4 3.07
KYA02I4 3.09
KYA02I5 3.07
KYA02I5 3.09
KYA02LH 3.07

KYA02LH 3.09
KYA02LH3 3.07
KYA02LH3 3.09
KYA02LH4 3.07
KYA02LH4 3.09
KYA02NH 3.07
KYA02NH 3.09
KYA02NH3 3.07
KYA02NH3 3.09
KYA02NH4 3.07
KYA02NH4 3.09
KYA04E 3.07
KYA04E 3.09
KYA04E3 3.07
KYA04E3 3.09
KYA04E4 3.07
KYA04E4 3.09
KYA04LH 3.07
KYA04LH 3.09
KYA04LH3 3.07
KYA04LH3 3.09
KYA04LH4 3.07
KYA04LH4 3.09
KYA04NH 3.07
KYA04NH 3.09
KYA04NH3 3.07
KYA04NH3 3.09
KYA04NH4 3.07
KYA04NH4 3.09
KYB10E 3.07
KYB10E 3.09
KYB10LH 3.07
KYB10LH 3.09
KYB10NH 3.07
KYB10NH 3.09
KYB16E 3.07
KYB16E 3.09
KYB16LH 3.07
KYB16LH 3.09
KYB16NH 3.07
KYB16NH 3.09
KZ001 2.65
KZ002 2.65
KZ004 2.65
KZ005 2.65
KZ007 2.65
KZ012 3.03
KZ013 2.83
KZ013 3.03
KZ014 3.03
KZ022 4.23
KZ023A 4.23
KZ024 4.23
KZ051 2.65
KZ052 2.65
KZ058 4.25
KZ059 4.22
KZ059 4.23
KZ060 3.03
KZ074 2.65
KZ075 2.65
KZN021 4.22
KZN023 4.22
KZN024 4.22

L
L1840 14.04
L2212 16.06
L2222 16.06
L2232 16.06
L22357030 15.19
L22357035 15.19
L22359010 15.19
L22367030 15.19
L22367035 15.19
L22369010 15.19
L22397030 15.19
L22397035 15.19
L22399010 15.19
L2242 16.06
L23207030 15.19
L23207035 15.19
L23209010 15.19
L4180VERZ 15.25
L4180VERZ 15.25
L4180VERZ 15.25
L4180VERZ 15.25
L4180VERZ 15.25
L4181GNGE 13.24
L4181GNGE 13.31
L4181GNGE 14.36
L4182GNGE 13.24

L4182GNGE 13.31
L4182GNGE 14.36
L4183GNGE 13.24
L4183GNGE 13.31
L4183GNGE 14.36
L4187CHRO 13.24
L4187CHRO 13.31
L4253BCHR 13.24
L4253BCHR 13.31
L4770 14.04
L4770 14.05
L4770 14.06
L5067 16.07
L5085 16.07
L5106 14.22
L5123 16.07
L5262GRAU 16.07
L5263ROT 16.07
L5264SCHW 16.07
L5412 13.23
L5561 12.05
L5561 15.20
L5561 16.07
L5562 12.05
L5562 15.20
L5802 13.24
L6477VERZ 13.24
L65329016 13.23
L6532ELN 13.23
L65339016 13.23
L6533ELN 13.23
L65349016 13.23
L6534ELN 13.23
L80349016 13.23
L8034ELN 13.23
L8081ELN 13.23
L8082ELN 13.23
L8085ELN 13.23
LAR02KK9005 14.21
LAR02KR9005 14.23
LAR02MKS 14.23
LB026 4.21
LED06WEISS 12.20
LEDTR030 12.20
LEDTR100 12.20
LF1001008014 15.04
LF1001009016 15.04
LF1001009016A 15.04
LF1001009016A 15.21
LF1501508014 15.04
LF1501509011 15.04
LF1501509016 15.04
LF1501509016A 15.04
LF1501509016A 15.21
LF1501568014 15.05
LF1501569011 15.05
LF1501569016 15.05
LF2002008014 15.04
LF2002009016 15.04
LF2002067035 15.15
LF2002068014 15.05
LF2002069016 15.05
LF2002069016 15.15
LF2003508014 15.04
LF2003509016 15.04
LF2003608014 15.04
LF2003609016 15.04
LF3003007030 15.04
LF3003009016 15.04
LF3003037030 15.05
LF3003039016 15.05
LF3003047030 15.05
LF3003049016 15.05
LF3003057030 15.05
LF3003059016 15.05
LF3003067030 15.05
LF3003069016 15.05
LF3003087030 15.05
LF3003089016 15.05
LF3004537035 15.15
LF3004539016 15.15
LF3004547035 15.15
LF3004549016 15.15
LF3004557035 15.15
LF3004559016 15.15
LF3004567035 15.15
LF3004569016 15.15
LF3004587035 15.15
LF3004589016 15.15
LF3006007030 15.04
LF3006009016 15.04
LF3006087030 15.05
LF3006089016 15.05

LF4004007030 15.06
LF4004009016 15.06
LF4004037030 15.07
LF4004039016 15.07
LF4004047030 15.07
LF4004049016 15.07
LF4004057030 15.07
LF4004059016 15.07
LF4004067030 15.07
LF4004069016 15.07
LF4004087030 15.07
LF4004089016 15.07
LF4006007030 15.06
LF4006009011 15.06
LF4006009016 15.06
LF4006087030 15.07
LF4006087035 15.15
LF4006089016 15.07
LF4006089016 15.15
LF4009007030 15.06
LF4009087030 15.07
LF4009089016 13.05
LF4009089016 15.07
LF4011007030 15.06
LF4011089016 13.05
LF6006007030 15.08
LF6006009016 15.08
LF6006087030 15.09
LF6006089016 15.09
LF6009007030 15.08
LF6009087030 15.09
LF6009087035 15.15
LF6009089016 13.05
LF6009089016 15.09
LF6009089016 15.15
LF6011007030 15.08
LF6011009011 15.08
LF6011037030 15.11
LF6011039016 15.11
LF6011047030 15.11
LF6011049016 15.11
LF6011057030 15.11
LF6011059016 15.11
LF6011087030 15.09
LF6011087030 15.11
LF6011087035 15.15
LF6011089016 13.05
LF6011089016 15.09
LF6011089016 15.11
LF6011089016 15.15
LF6015007030 15.08
LF6015009016 15.08
LF6015037030 15.09
LF6015037030 15.11
LF6015037035 15.15
LF6015039016 15.09
LF6015039016 15.11
LF6015039016 15.15
LF6015047030 15.09
LF6015047030 15.11
LF6015047035 15.15
LF6015049016 15.09
LF6015049016 15.11
LF6015049016 15.15
LF6015057030 15.09
LF6015057030 15.11
LF6015057035 15.15
LF6015059016 15.09
LF6015059016 15.11
LF6015059016 15.15
LF6015067030 15.09
LF6015067030 15.11
LF6015067035 15.15
LF6015069016 15.09
LF6015069016 15.11
LF6015069016 15.15
LF6015087030 15.09
LF6015087030 15.11
LF6015087035 15.15
LF6015089016 15.09
LF6015089016 15.11
LF6015089016 15.15
LF6019007030 15.08
LF6019009016 15.08
LF6019037030 15.09
LF6019037030 15.11
LF6019039016 15.09
LF6019039016 15.11
LF6019047030 15.09
LF6019047030 15.11
LF6019049016 15.09
LF6019049016 15.11
LF6019057030 15.09
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LF6019057030 15.11
LF6019059016 15.09
LF6019059016 15.11
LF6019067030 15.09
LF6019067030 15.11
LF6019069016 15.09
LF6019069016 15.11
LF6019087030 15.09
LF6019087030 15.11
LF6019089016 15.09
LF6019089016 15.11
LF6023007030 15.08
LF6023009016 15.08
LF6023037030 15.09
LF6023037030 15.11
LF6023039016 15.09
LF6023039016 15.11
LF6023047030 15.09
LF6023049016 15.09
LF6023049016 15.11
LF6023057030 15.09
LF6023057030 15.11
LF6023059016 15.09
LF6023059016 15.11
LF6023067030 15.09
LF6023067030 15.11
LF6023069016 15.09
LF6023069016 15.11
LF6023087030 15.09
LF6023087030 15.11
LF6023089016 15.09
LF6023089016 15.11
LF6063047030 15.11
LFE2003509016 15.17
LFE2003569016 15.17
LFE4006009016 15.17
LFE6006069016 15.17
LFE6011009016 15.17
LFE6011069016 15.17
LFF09079016 13.05
LFF11079016 13.05
LFF2003538014 15.05
LFF2003539016 15.05
LFF2003548014 15.05
LFF2003549016 15.05
LFF2003558014 15.05
LFF2003559016 15.05
LFF2003568014 15.05
LFF2003569016 15.05
LFF2003588014 15.05
LFF2003589016 15.05
LFF3006037030 15.05
LFF3006039016 15.05
LFF3006049016 15.05
LFF3006057030 15.05
LFF3006059016 15.05
LFF4006037030 15.07
LFF4006037035 15.15
LFF4006039011 15.07
LFF4006039016 15.07
LFF4006039016 15.15
LFF4006047030 15.07
LFF4006047035 15.15
LFF4006049011 15.07
LFF4006049016 15.07
LFF4006049016 15.15
LFF4006057030 15.07
LFF4006057035 15.15
LFF4006059011 15.07
LFF4006059016 15.07
LFF4006059016 15.15
LFF4009009016 13.04
LFF4009009016 15.06
LFF4009037030 15.07
LFF4009039016 13.04
LFF4009039016 15.07
LFF4009047030 15.07
LFF4009049016 13.04
LFF4009049016 15.07
LFF40090509016 13.04
LFF4009057030 15.07
LFF4009059016 15.07
LFF4011009016 13.04
LFF4011009016 15.06
LFF4011037030 15.07
LFF4011039016 13.04
LFF4011039016 15.07
LFF4011047030 15.07
LFF4011049016 13.04
LFF4011049016 15.07
LFF4011057030 15.07
LFF4011059016 13.04
LFF4011059016 15.07

LFF4011087030 15.07
LFF4011089016 15.07
LFF6006037030 15.09
LFF6006039016 15.09
LFF6006047030 15.09
LFF6006049016 15.09
LFF6006057030 15.09
LFF6006059016 15.09
LFF6006067030 15.05
LFF6006067030 15.07
LFF6006067030 15.09
LFF6006067035 15.15
LFF6006069011 15.07
LFF6006069016 15.05
LFF6006069016 15.07
LFF6006069016 15.09
LFF6006069016 15.15
LFF6009009016 13.04
LFF6009009016 15.08
LFF6009037030 15.09
LFF6009037035 15.15
LFF6009039016 13.04
LFF6009039016 15.09
LFF6009039016 15.15
LFF6009047030 15.09
LFF6009047035 15.15
LFF6009049016 13.04
LFF6009049016 15.09
LFF6009049016 15.15
LFF6009057030 15.09
LFF6009057035 15.15
LFF6009059016 13.04
LFF6009059016 15.09
LFF6009059016 15.15
LFF6009067030 15.07
LFF6009067030 15.09
LFF6009067035 15.15
LFF6009069016 13.05
LFF6009069016 15.07
LFF6009069016 15.09
LFF6009069016 15.15
LFF6011009016 13.04
LFF6011009016 15.08
LFF6011037030 15.09
LFF6011037035 15.15
LFF6011039011 15.09
LFF6011039016 13.04
LFF6011039016 15.09
LFF6011039016 15.15
LFF6011047030 15.09
LFF6011047035 15.15
LFF6011049011 15.09
LFF6011049016 13.04
LFF6011049016 15.09
LFF6011049016 15.15
LFF6011057030 15.09
LFF6011057035 15.15
LFF6011059011 15.09
LFF6011059016 13.04
LFF6011059016 15.09
LFF6011059016 15.15
LFF6011067030 15.09
LFF6011067035 15.15
LFF6011069011 15.09
LFF6011069016 13.05
LFF6011069016 15.07
LFF6011069016 15.09
LFF6011069016 15.15
LFF6011607030 15.07
LFF60J9016 13.05
LFF71H0909016 13.05
LFF71H0999016 13.05
LFF71H1109016 13.05
LFF71H1199016 13.05
LFF71U0909016 13.05
LFF71U1109016 13.05
LFF71Z1109016 13.05
LFF79H 13.32
LFF79H 14.07
LFH2002007035 15.14
LFH2002009016 15.14
LFH3004507035 15.14
LFH3004509016 15.14
LFH4006007035 15.14
LFH4006009016 15.14
LFH6009007035 15.14
LFH6009009016 15.14
LFH6011007035 15.14
LFH6011009016 15.14
LFH6015007035 15.14
LFH6015009016 15.14
LFR0701209016A 15.20
LFR1501509016A 15.20

LFR2002009016A 15.20
LFR2003509016A 15.20
LFS2002009016 15.24
LFS200200VERZ 15.24
LFS2002069016 15.24
LFS200206UNLA 15.24
LFS3004058VERZ 15.25
LFS3004509016 15.24
LFS300450VERZ 15.24
LFS3004539016 15.24
LFS300453VERZ 15.24
LFS3004549016 15.24
LFS300454VERZ 15.24
LFS3004559016 15.24
LFS300455VERZ 15.24
LFS3004569016 15.24
LFS300456UNLA 15.24
LFS3004589016 15.25
LFS4006009016 15.24
LFS400600VERZ 15.24
LFS4006039016 15.24
LFS400603VERZ 15.24
LFS4006049016 15.24
LFS400604VERZ 15.24
LFS4006059016 15.24
LFS400605VERZ 15.24
LFS4006069016 15.24
LFS400606VERZ 15.24
LFS4006089016 15.25
LFS400608VERZ 15.25
LFS6006009016 15.24
LFS600600VERZ 15.24
LFS6006039016 15.24
LFS600603VERZ 15.24
LFS6006049016 15.24
LFS600604VERZ 15.24
LFS6006059016 15.24
LFS600605VERZ 15.24
LFS6006069016 15.24
LFS600606VERZ 15.24
LFS6006089016 15.25
LFS600608VERZ 15.25
LFS6010009016 15.24
LFS601000VERZ 15.24
LFS6010039016 15.24
LFS601003VERZ 15.24
LFS6010049016 15.24
LFS601004VERZ 15.24
LFS6010059016 15.24
LFS601005VERZ 15.24
LFS6010069016 15.24
LFS601006VERZ 15.24
LFS6010089016 15.25
LFS601008VERZ 15.25
LFS6015009016 15.24
LFS601500VERZ 15.24
LFS6015039016 15.24
LFS601503VERZ 15.24
LFS6015049016 15.24
LFS601504VERZ 15.24
LFS6015059016 15.24
LFS601505VERZ 15.24
LFS6015069016 15.24
LFS601506VERZ 15.24
LFS6015089016 15.25
LFS601508VERZ 15.25
LFS6020009016 15.24
LFS602000VERZ 15.24
LFS6020039016 15.24
LFS602003VERZ 15.24
LFS6020049016 15.24
LFS602004VERZ 15.24
LFS6020059016 15.24
LFS602005VERZ 15.24
LFS6020069016 15.24
LFS602006VERZ 15.24
LFS6020089016 15.25
LFS602008VERZ 15.25
LLF3006047030 15.05
LR601 4.21
LR602 4.21
LR603 4.21
LR604 4.21
LR701 4.21
LR702 4.21
LR703 4.21
LR704 4.21
LSN501 4.21
LSN502 4.21
LSN503 4.21
LSN504 4.21
LSN509 4.21
LSN512 4.21

LSN531 4.21
LZ060 7.20

M
M1043 13.23
M1346 15.11
M1629 15.11
M16479016 15.21
M1647TRAN 15.21
M16489016 15.21
M1648TRAN 15.21
M16599016 15.21
M1659TRAN 15.21
M16739016 15.21
M1673TRAN 15.21
M1839 13.24
M2024 13.04
M2024 14.04
M2024 14.05
M2024 14.06
M2024 15.07
M2024 15.17
M2026 13.04
M2026 13.04
M2026 13.19
M2026 14.06
M2026 15.09
M2026 15.17
M5159 16.07
M51592 16.07
M5164 16.07
M5280 15.11
M5281 15.11
M5282 15.11
M5283 15.11
M5284 15.11
M5429 15.07
M5429 15.09
M5429 15.15
M5429 15.17
M5690 16.06
M5691 16.06
M5692 16.06
M5693 16.06
M5830 15.19
M5848 15.19
M5849 15.19
M5850 15.19
M6290 15.25
M6290 15.25
M6291 15.25
M6292 15.25
M6293 15.25
M7204 15.07
M7204 15.15
M7204 15.17
M7214 15.05
M7214 15.15
M7224 15.09
M7224 15.15
M7224 15.17
M7239 15.05
M7239 15.07
M7239 15.09
M7239 15.15
M7239 15.17
M7248 15.07
M7248 15.09
M7248 15.15
M7250 15.09
M7250 15.15
M7251 15.09
M7252 15.09
MBA106 4.06
MBA110 4.06
MBA116 4.06
MBA120 4.06
MBA125 4.06
MBA132 4.06
MBA140 4.06
MBA150 4.06
MBA163 4.06
MBA206 4.06
MBA210 4.06
MBA216 4.06
MBA220 4.06
MBA225 4.06
MBA232 4.06
MBA240 4.06
MBA250 4.06
MBA263 4.06
MBA306 4.06

Alfanumerieke index
referentie van het product – cataloguspagina

De nieuwe referenties zijn in het blauw gedrukt.

Referentie Pagina Referentie Pagina Referentie Pagina Referentie Pagina



 17.17

MBA310 4.06
MBA316 4.06
MBA320 4.06
MBA325 4.06
MBA332 4.06
MBA340 4.06
MBA350 4.06
MBA363 4.06
MBA406 4.06
MBA410 4.06
MBA416 4.06
MBA420 4.06
MBA425 4.06
MBA432 4.06
MBA440 4.06
MBA450 4.06
MBA463 4.06
MCA100 4.06
MCA101 4.06
MCA102 4.06
MCA103 4.06
MCA104 4.06
MCA106 4.06
MCA110 4.06
MCA116 4.06
MCA120 4.06
MCA125 4.06
MCA132 4.06
MCA140 4.06
MCA150 4.06
MCA163 4.06
MCA200 4.06
MCA201 4.06
MCA202 4.06
MCA203 4.06
MCA204 4.06
MCA206 4.06
MCA210 4.06
MCA216 4.06
MCA220 4.06
MCA225 4.06
MCA232 4.06
MCA240 4.06
MCA250 4.06
MCA263 4.06
MCA300 4.06
MCA301 4.06
MCA302 4.06
MCA303 4.06
MCA304 4.06
MCA306 4.06
MCA310 4.06
MCA316 4.06
MCA320 4.06
MCA325 4.06
MCA332 4.06
MCA340 4.06
MCA350 4.06
MCA363 4.06
MCA400 4.06
MCA401 4.06
MCA402 4.06
MCA403 4.06
MCA404 4.06
MCA406 4.06
MCA410 4.06
MCA416 4.06
MCA420 4.06
MCA425 4.06
MCA432 4.06
MCA440 4.06
MCA450 4.06
MCA463 4.06
MES-LSTI7035 2.19
MES-PHZ3K7 2.16
MES-PHZ4K8 2.16
MES-PHZDB3 2.16
MH2024 15.15
MH2026 13.21
MH2026 15.15
MH2026 15.15
MM501N 4.24
MM501N 4.41
MM502N 4.24
MM502N 4.41
MM503N 4.24
MM503N 4.41
MM504N 4.24
MM504N 4.41
MM505N 4.24
MM505N 4.41
MM506N 4.24
MM506N 4.41

MM507N 4.24
MM507N 4.41
MM508N 4.24
MM508N 4.41
MM509N 4.24
MM509N 4.41
MM510N 4.24
MM510N 4.41
MM511N 4.24
MM511N 4.41
MM512N 4.24
MM512N 4.41
MM513N 4.24
MM513N 4.41
MM514N 4.24
MM514N 4.41
MWN102A 4.04
MWN104A 4.04
MWN106A 4.04
MWN110A 4.04
MWN116A 4.04
MWN120A 4.04
MWN125A 4.04
MWN132A 4.04
MWN140A 4.04
MWN202A 4.04
MWN204A 4.04
MWN206A 4.04
MWN210A 4.04
MWN216A 4.04
MWN220A 4.04
MWN225A 4.04
MWN232A 4.04
MWN240A 4.04
MWN302A 4.04
MWN304A 4.04
MWN306A 4.04
MWN310A 4.04
MWN316A 4.04
MWN320A 4.04
MWN325A 4.04
MWN332A 4.04
MWN340A 4.04
MWN602A 4.04
MWN604A 4.04
MWN606A 4.04
MWN610A 4.04
MWN616A 4.04
MWN620A 4.04
MWN625A 4.04
MWN632A 4.04
MWN640A 4.04
MWS206A 4.05
MWS210A 4.05
MWS216A 4.05
MWS220A 4.05
MWS225A 4.05
MWS232A 4.05
MWS240A 4.05
MWS306A 4.05
MWS310A 4.05
MWS316A 4.05
MWS320A 4.05
MWS325A 4.05
MWS332A 4.05
MWS340A 4.05
MWS606A 4.05
MWS610A 4.05
MWS616A 4.05
MWS620A 4.05
MWS625A 4.05
MWS632A 4.05
MWS640A 4.05
MZ201 4.16
MZ202 4.16
MZ203 4.16
MZ204 4.16
MZ205 4.16
MZ206 4.16
MZ212 4.16
MZ520N 4.25
MZ521N 4.25
MZ522N 4.25
MZ523N 4.25
MZ527N 4.25
MZ528N 4.25
MZ529N 4.25
MZ530N 4.25
MZ531N 4.25
MZ903 4.17
MZ905 4.17
MZ913  4.17
MZ915 4.17

MZN120 6.11
MZN121 6.11
MZN175 4.16
MZN175 6.11

N
N11A 2.32
NBN106 4.07
NBN110 4.07
NBN116 4.07
NBN120 4.07
NBN125 4.07
NBN132 4.07
NBN140 4.07
NBN150 4.07
NBN163 4.07
NBN206 4.07
NBN210 4.07
NBN216 4.07
NBN220 4.07
NBN225 4.07
NBN232 4.07
NBN240 4.07
NBN250 4.07
NBN263 4.07
NBN306 4.07
NBN310 4.07
NBN316 4.07
NBN320 4.07
NBN325 4.07
NBN332 4.07
NBN340 4.07
NBN350 4.07
NBN363 4.07
NBN406 4.07
NBN410 4.07
NBN416 4.07
NBN420 4.07
NBN425 4.07
NBN432 4.07
NBN440 4.07
NBN450 4.07
NBN463 4.07
NCN100 4.07
NCN101 4.07
NCN102 4.07
NCN103 4.07
NCN104 4.07
NCN106 4.07
NCN110 4.07
NCN116 4.07
NCN120 4.07
NCN125 4.07
NCN132 4.07
NCN140 4.07
NCN150 4.07
NCN163 4.07
NCN200 4.07
NCN201 4.07
NCN202 4.07
NCN203 4.07
NCN204 4.07
NCN206 4.07
NCN210 4.07
NCN216 4.07
NCN220 4.07
NCN225 4.07
NCN232 4.07
NCN240 4.07
NCN250 4.07
NCN263 4.07
NCN300 4.07
NCN301 4.07
NCN302 4.07
NCN303 4.07
NCN304 4.07
NCN306 4.07
NCN310 4.07
NCN316 4.07
NCN320 4.07
NCN325 4.07
NCN332 4.07
NCN340 4.07
NCN350 4.07
NCN363 4.07
NCN400 4.07
NCN401 4.07
NCN402 4.07
NCN403 4.07
NCN404 4.07
NCN406 4.07
NCN410 4.07

NCN416 4.07
NCN420 4.07
NCN425 4.07
NCN432 4.07
NCN440 4.07
NCN450 4.07
NCN463 4.07
NDN100 4.07
NDN101 4.07
NDN102 4.07
NDN103 4.07
NDN104 4.07
NDN106 4.07
NDN110 4.07
NDN116 4.07
NDN120 4.07
NDN125 4.07
NDN132 4.07
NDN140 4.07
NDN150 4.07
NDN163 4.07
NDN200 4.07
NDN201 4.07
NDN202 4.07
NDN203 4.07
NDN204 4.07
NDN206 4.07
NDN210 4.07
NDN216 4.07
NDN220 4.07
NDN225 4.07
NDN232 4.07
NDN240 4.07
NDN250 4.07
NDN263 4.07
NDN300 4.07
NDN301 4.07
NDN302 4.07
NDN303 4.07
NDN304 4.07
NDN306 4.07
NDN310 4.07
NDN316 4.07
NDN320 4.07
NDN325 4.07
NDN332 4.07
NDN340 4.07
NDN350 4.07
NDN363 4.07
NDN400 4.07
NDN401 4.07
NDN402 4.07
NDN403 4.07
NDN404 4.07
NDN406 4.07
NDN410 4.07
NDN416 4.07
NDN420 4.07
NDN425 4.07
NDN432 4.07
NDN440 4.07
NDN450 4.07
NDN463 4.07
NRF0003D00 14.14
NRF0004D00 14.14
NRF0006A00 14.14
NRF0006D00 14.14
NRF0008A00 14.14
NRF0012A00 14.14
NRF0016A00 14.14
NRF0020A00 14.14
NRF0023D00 14.14
NRF0034D00 14.14
NRF0203B00 14.14
NRF0204B00 14.14
NRF0406B00 14.14
NRF4204D00 14.14
NRF4204K00 14.14
NRF4406K00 14.14
NRN100 4.08
NRN101 4.08
NRN102 4.08
NRN103 4.08
NRN104 4.08
NRN106 4.08
NRN110 4.08
NRN116 4.08
NRN120 4.08
NRN125 4.08
NRN132 4.08
NRN140 4.08
NRN150 4.08
NRN163 4.08
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NRN200 4.08
NRN201 4.08
NRN202 4.08
NRN203 4.08
NRN204 4.08
NRN206 4.08
NRN210 4.08
NRN216 4.08
NRN220 4.08
NRN225 4.08
NRN232 4.08
NRN240 4.08
NRN250 4.08
NRN263 4.08
NRN300 4.08
NRN301 4.08
NRN302 4.08
NRN303 4.08
NRN304 4.08
NRN306 4.08
NRN310 4.08
NRN316 4.08
NRN320 4.08
NRN325 4.08
NRN332 4.08
NRN340 4.08
NRN350 4.08
NRN363 4.08
NRN400 4.08
NRN401 4.08
NRN402 4.08
NRN403 4.08
NRN404 4.08
NRN406 4.08
NRN410 4.08
NRN416 4.08
NRN420 4.08
NRN425 4.08
NRN432 4.08
NRN440 4.08
NRN450 4.08
NRN463 4.08
NSN100 4.08
NSN101 4.08
NSN102 4.08
NSN103 4.08
NSN104 4.08
NSN106 4.08
NSN110 4.08
NSN116 4.08
NSN120 4.08
NSN125 4.08
NSN132 4.08
NSN140 4.08
NSN150 4.08
NSN163 4.08
NSN200 4.08
NSN201 4.08
NSN202 4.08
NSN203 4.08
NSN204 4.08
NSN206 4.08
NSN210 4.08
NSN216 4.08
NSN220 4.08
NSN225 4.08
NSN232 4.08
NSN240 4.08
NSN250 4.08
NSN263 4.08
NSN300 4.08
NSN301 4.08
NSN302 4.08
NSN303 4.08
NSN304 4.08
NSN306 4.08
NSN310 4.08
NSN316 4.08
NSN320 4.08
NSN325 4.08
NSN332 4.08
NSN340 4.08
NSN350 4.08
NSN363 4.08
NSN400 4.08
NSN401 4.08
NSN402 4.08
NSN403 4.08
NSN404 4.08
NSN406 4.08
NSN410 4.08
NSN416 4.08
NSN420 4.08

NSN425 4.08
NSN432 4.08
NSN440 4.08
NSN450 4.08
NSN463 4.08

P
P012 1.27
P031F 1.05
P031F 1.13
P031F 1.19
P032F 1.05
P032F 1.13
P032F 1.19

R
R2290VERZ 15.25
R2291VERZ 15.25
R2292VERZ 15.25
R2293VERZ 15.25
R2320VERZ 15.25
R2330VERZ 15.25
R2504VERZ 15.25
R2604VERZ 15.25
R4320 15.25
R4330 15.25
RK1107030 15.19
RK1107035 15.19
RK1109010 15.19
RK1507030 15.19
RK1507035 15.19
RK1509010 15.19
RK17035 14.20
RK19005 14.20
RK1907030 15.19
RK1907035 15.19
RK1909010 15.19
RK2307030 15.19
RK2307035 15.19
RK2309010 15.19
RKA7035 14.20
RKA9005 14.20
RKR7035 14.21
RKR9005 14.21
RKWH000 14.20
RLV0630 14.45
RLV1230 14.45
RLVE0930 14.45
RLVR1030 14.45
RXA05X 7.13

S
SBB116 6.10
SBB125 6.10
SBB132 6.10
SBB216 6.10
SBB225 6.10
SBB232 6.10
SBN116 6.09
SBN125 6.09
SBN132 6.09
SBN140 6.09
SBN163 6.09
SBN180 6.09
SBN190 6.09
SBN199 6.09
SBN216 6.09
SBN225 6.09
SBN232 6.09
SBN240 6.09
SBN263 6.09
SBN280 6.09
SBN290 6.09
SBN299 6.09
SBN316 6.09
SBN325 6.09
SBN332 6.09
SBN340 6.09
SBN363 6.09
SBN380 6.09
SBN390 6.09
SBN399 6.09
SBN416 6.09
SBN425 6.09
SBN432 6.09
SBN440 6.09
SBN463 6.09
SBN480 6.09
SBN490 6.09
SBN499 6.09

SEBD500GT 14.37
SEGT350 14.37
SEVE04200 14.37
SEVE09200 14.37
SEVQ06200 14.37
SEVQ08200 14.37
SEVQ12200 14.37
SEVR06200 14.37
SEVR10200 14.37
SEVR12200 14.37
SFB116 6.12
SFB125 6.12
SFB132 6.12
SFB216 6.12
SFB225 6.12
SFB232 6.12
SFL116 6.12
SFL125 6.12
SFL132 6.12
SFL216 6.12
SFL225 6.12
SFL232 6.12
SFM125 6.12
SFM132 6.12
SFT140 6.12
SFT240 6.12
SFT340 6.12
SFT440 6.12
SK001 6.16
SK600 6.16
SK601 6.16
SK602 6.16
SK603 6.16
SK604 6.16
SK606 6.16
SL1104007030 14.24
SL180750 12.13
SL180750 12.15
SL180750 12.17
SL1807507030 14.24
SL1807507035 14.24
SL1807508014 14.24
SL20055 12.21
SL200551 12.12
SL2005529011 12.12
SL2005529016 12.12
SL200552D1 12.12
SL200552D2 12.12
SL200552D3 12.12
SL200552D4 12.12
SL200552D5 12.12
SL200552D6 12.12
SL2005539011 12.13
SL2005539016 12.13
SL200553D1 12.13
SL200553D2 12.13
SL200553D3 12.13
SL200553D4 12.13
SL200553D5 12.13
SL200553D6 12.13
SL2005549011 12.13
SL2005549016 12.13
SL200554D1 12.13
SL200554D2 12.13
SL200554D3 12.13
SL200554D4 12.13
SL200554D5 12.13
SL200554D6 12.13
SL2005569011 12.13
SL2005569016 12.13
SL200556D1 12.13
SL200556D2 12.13
SL200556D3 12.13
SL200556D4 12.13
SL200556D5 12.13
SL200556D6 12.13
SL2005579011 12.13
SL2005579016 12.13
SL200557D1 12.13
SL200557D2 12.13
SL200557D3 12.13
SL200557D4 12.13
SL200557D5 12.13
SL200557D6 12.13
SL20055819011 12.13
SL20055819016 12.13
SL20055819016 12.21
SL2005581D1 12.13
SL2005589011 12.13
SL2005589016 12.13
SL200558D1 12.13
SL200559019011 12.19
SL200559019016 12.19

SL20055901D1 12.19
SL20055901D2 12.19
SL20055901D3 12.19
SL20055901D4 12.19
SL20055901D5 12.19
SL20055901D6 12.19
SL200559039011 12.19
SL200559039016 12.19
SL20055903D1 12.19
SL20055903D2 12.19
SL20055903D3 12.19
SL20055903D4 12.19
SL20055903D5 12.19
SL20055903D6 12.19
SL20055920F9011 12.18
SL20055920F9016 12.18
SL20055920FD1 12.18
SL200559609011 12.18
SL200559609016 12.18
SL20055960D1 12.18
SL20055A9011 12.13
SL20055A9016 12.13
SL20055AC9011 12.13
SL20055AC9016 12.13
SL20055ACD1 12.13
SL20055ACD2 12.13
SL20055ACD3 12.13
SL20055ACD4 12.13
SL20055ACD5 12.13
SL20055ACD6 12.13
SL20055AD1 12.13
SL20055AD2 12.13
SL20055AD3 12.13
SL20055AD4 12.13
SL20055AD5 12.13
SL20055AD6 12.13
SL20080 12.21
SL200801 12.14
SL200801LED 12.20
SL20080259011 12.20
SL2008025D1 12.20
SL2008029011 12.14
SL2008029016 12.14
SL200802D1 12.14
SL200802D2 12.14
SL200802D3 12.14
SL200802D4 12.14
SL200802D5 12.14
SL200802D6 12.14
SL2008039011 12.15
SL2008039016 12.15
SL200803D1 12.15
SL200803D2 12.15
SL200803D3 12.15
SL200803D4 12.15
SL200803D5 12.15
SL200803D6 12.15
SL2008049011 12.15
SL2008049016 12.15
SL200804D1 12.15
SL200804D2 12.15
SL200804D3 12.15
SL200804D4 12.15
SL200804D5 12.15
SL200804D6 12.15
SL2008069011 12.15
SL2008069016 12.15
SL200806D1 12.15
SL200806D2 12.15
SL200806D4 12.15
SL200806D5 12.15
SL200806D6 12.15
SL2008079011 12.15
SL2008079016 12.15
SL200807D1 12.15
SL200807D2 12.15
SL200807D3 12.15
SL200807D4 12.15
SL200807D5 12.15
SL200807D6 12.15
SL20080819011 12.15
SL20080819016 12.15
SL20080819016 12.21
SL2008081D1 12.15
SL2008089011 12.15
SL2008089016 12.15
SL200808D1 12.15
SL200809019011 12.19
SL200809019016 12.19
SL20080901D1 12.19
SL20080901D2 12.19
SL20080901D3 12.19
SL20080901D4 12.19

Alfanumerieke index
referentie van het product – cataloguspagina

De nieuwe referenties zijn in het blauw gedrukt.

Referentie Pagina Referentie Pagina Referentie Pagina Referentie Pagina



 17.19

SL20080901D5 12.19
SL20080901D6 12.19
SL200809039011 12.19
SL200809039016 12.19
SL20080903D1 12.19
SL20080903D2 12.19
SL20080903D3 12.19
SL20080903D4 12.19
SL20080903D5 12.19
SL20080903D6 12.19
SL20080920F9011 12.18
SL20080920F9016 12.18
SL20080920FD1 12.18
SL200809609011 12.18
SL200809609016 12.18
SL20080960D1 12.18
SL200809LED9011 12.20
SL200809LEDD1 12.20
SL20080A9011 12.15
SL20080A9016 12.15
SL20080AC9011 12.15
SL20080AC9016 12.15
SL20080ACD1 12.15
SL20080ACD2 12.15
SL20080ACD3 12.15
SL20080ACD4 12.15
SL20080ACD5 12.15
SL20080ACD6 12.15
SL20080AD1 12.15
SL20080AD2 12.15
SL20080AD3 12.15
SL20080AD4 12.15
SL20080AD5 12.15
SL20080AD6 12.15
SL20115 12.21
SL201151 12.16
SL2011529011  12.16
SL2011529016  12.16
SL2011539011 12.17
SL2011539016 12.17
SL2011549011 12.17
SL2011549016 12.17
SL2011569011 12.17
SL2011569016 12.17
SL2011579011 12.17
SL2011579016 12.17
SL20115819011 12.17
SL20115819016 12.17
SL20115819016 12.21
SL2011589011 12.17
SL2011589016 12.17
SL201159019011 12.19
SL201159019016 12.19
SL201159039011 12.19
SL201159039016 12.19
SL20115920F9011 12.18
SL20115920F9016 12.18
SL201159609011 12.18
SL201159609016 12.18
SL20115A9011 12.17
SL20115A9016 12.17
SL20115AC9011 12.17
SL20115AC9016 12.17
SL20v0806D3 12.15
SLA180750ELN 12.13
SLA180750ELN 12.15
SLA180750ELN 12.17
SLA180750ELN 14.24
SM002 6.17
SM005 6.17
SM015 6.17
SM020 6.17
SM030 6.17
SM050 6.17
SM100 6.17
SM101C 6.30
SM101E 6.30
SM102E 6.31
SM103E 6.31
SM150 6.17
SM151 6.17
SM200 6.32
SM201 6.32
SM202 6.32
SM203 6.32
SM204 6.32
SM205 6.32
SM210 6.32
SM211 6.32
SM213 6.32
SM214 6.32
SM250 6.17
SM400 6.17

SM401 6.17
SM500 6.17
SM501 6.17
SM600 6.17
SM601 6.17
SMC120R 6.36
SN216 6.15
SN316 6.15
SNS216 6.15
SNS316 6.15
SPA001N 4.31
SPA081 4.31
SPA800 4.31
SPA801 4.31
SPB008D 4.30
SPB013 4.30
SPB015D 4.30
SPB015D 4.30
SPB040D 4.30
SPB040D 4.30
SPB040N 4.30
SPB065N 4.30
SPB065R 4.30
SPB113 4.28
SPB208D 4.29
SPB215D 4.28
SPB215R 4.28
SPB240D 4.28
SPB240R 4.28
SPB265R 4.28
SPB408D 4.29
SPB415D 4.28
SPB415R 4.28
SPB440D 4.28
SPB440R 4.28
SPB465R 4.28
SPWA069005 14.25
SPWA069010 14.25
SPWA129005 14.25
SPWA129010 14.25
SPWA669010 14.25
SPWG069005 14.25
SPWG069010 14.25
SPWG129005 14.25
SPWG129010 14.25
SPWG669010 14.25
SRA00505 6.19
SRA01005 6.19
SRA01505 6.19
SRA02005 6.19
SRA02505 6.19
SRC04005 6.19
SRC06005 6.19
SRD08005 6.19
SRD10005 6.19
SRD15005 6.19
SRE20005 6.19
SRI03005 6.19
SRT00635A 6.20
SRT00805A 6.20
SRT01005A 6.20
SRT01255A 6.20
SRT01605A 6.20
SRT02005A 6.20
SRT02505A 6.20
SRT04005B 6.20
SRT05005B  6.20
ST010 6.18
ST011 6.18
ST301 6.18
ST303 6.18
ST305 6.18
ST312 6.18
ST313 6.18
ST314 6.18
ST315 6.18
SU212 6.18
SU213 6.18
SU214 6.18
SU215 6.18
SVN121 6.14
SVN122 6.14
SVN123 6.14
SVN124 6.14
SVN125 6.14
SVN126 6.14
SVN127 6.14
SVN131 6.14
SVN132 6.14
SVN311 6.13
SVN312 6.13
SVN321 6.13
SVN322 6.13

SVN331 6.13
SVN332 6.13
SVN341 6.13
SVN342 6.13
SVN351 6.13
SVN352 6.13
SVN391 6.13
SVN411 6.13
SVN413 6.13
SVN422 6.13
SVN432 6.13
SVN433 6.13
SVN441 6.13
SVS121B 6.14
SVS122B 6.14
SVS123B 6.14
SVS124B 6.14
SVS125B 6.14
SVS126B 6.14
SVS127B 6.14
SVS131B 6.14
SVS132B 6.14
SVS311B 6.13
SVS312B 6.13
SVS411B 6.13
SVS413B 6.13

T
TCC510S 8.11
TCC520E 8.11
TCC521E 8.11
TCC530E 8.11
TE332 8.43
TG008 8.08
TG018 8.08
TG019 8.08
TG029 8.08
TG200A 8.36
TG308 8.09
TG353 8.42
TG354 8.42
TG550A 7.13
TG551A 7.13
TG600AL 7.13
TGA200 8.07
TGC600 8.41
TGF120 1.07
TGF120 1.17
TGM600E 8.35
TGM616D 8.35
TGM620D 8.35
TGZ181 8.08
TGZ185 8.08
TH102 8.08
TJA470 8.06
TJA670 8.06
TKH180 8.56
TKH181 8.56
TKP100A 8.56
TN002S 1.07
TN002S 1.17
TN003S 1.07
TN003S 1.17
TN004S 1.07
TN004S 1.17
TN010S 1.07
TN010S 1.17
TN111 1.07
TN111 1.17
TN131 1.07
TN131 1.17
TN530 1.07
TN530 1.17
TN713 1.07
TN713 1.17
TN714 1.07
TN714 1.17
TN902 1.17
TR131A 8.50
TR131B 8.50
TRB201 8.54
TRB302B 8.51
TRC270F 8.54
TRC301B 8.51
TRC321B 8.51
TRE201 8.54
TRE202 8.54
TRE221 8.53
TRE400 8.54
TRE500 8.52
TRE501 8.52
TRE510 8.52

TRE511 8.52
TRE700 8.52
TRM600 8.55
TRM690G 8.55
TRM691E 8.55
TRM692G 8.53
TRM693G 8.55
TRM694G 8.55
TRM702A 8.51
TU402 8.51
TU404 11.04
TU404 8.51
TU406 8.51
TU418 8.51
TWS70VERZ 13.30
TWS70VERZ 15.25
TX211A 8.36
TX320 8.39
TX501 8.40
TX502 8.40
TX510 8.12
TX511 8.12
TXA022 8.10
TXA023 8.10
TXA101 8.06
TXA111 8.07
TXA112 8.07
TXA114 8.07
TXA304 8.09
TXA306 8.09
TXA310 8.09
TXA604D 8.36
TXA606B 8.36
TXA606D 8.36
TXA610B 8.36
TXA610D 8.36
TXA624C 8.36
TXA624D 8.36
TXA661A 8.36
TXA661B 8.36
TXA662AN 8.36
TXA663A 8.36
TXA664AN 8.36
TXA664D 8.38
TXB302 8.09
TXB304 8.09
TXB322 8.09
TXB344 8.09
TXB601B 8.35
TXB602F 8.35
TXB692F 8.35
TXE531 8.42
TXE771 8.43
TXE773 8.43
TXF121 6.28
TXF121 6.29
TXF121 8.43
TXM616D 8.35
TXM620D 8.35
TXM632C 8.35
TXM646R 8.41
TXM646T 8.41
TYA604B 8.37
TYA604C 8.37
TYA606E 8.37
TYA610A 8.37
TYA610B 8.37
TYA610C 8.37
TYA610D 8.37
TYA624A 8.37
TYA624B 8.37
TYA624C 8.37
TYA624D 8.37
TYA628A 8.37
TYA628C 8.37
TYA661AN 8.37
TYA661BN 8.37
TYA662AN 8.37
TYA663AN 8.37
TYA664AN 8.37
TYA664BN 8.37
TYA670WD2 8.38
TYC120 8.50
TYF130 8.08
TYF642F 8.41
TYF684 8.09
TYF784 8.09
TYFS120 8.08
TYFS121 8.08
TYFS122 8.08
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U
UC001 2.57
UC001 2.61
UC003 2.57
UC003 2.61
UC005 2.57
UC005 2.61
UC008 2.57
UC008 2.61
UC009 2.57
UC009 2.61
UC133P 2.56
UC133P 2.58
UC162P 2.56
UC162P 2.58
UC163P 2.56
UC163P 2.58
UC163PD 2.56
UC163PD 2.58
UC200 2.57
UC200 2.62
UC201 2.57
UC201 2.62
UC205 2.57
UC205 2.62
UC209 2.57
UC209 2.62
UC220 2.57
UC220 2.62
UC221 2.57
UC221 2.62
UC222 2.57
UC222 2.62
UC223 2.57
UC223 2.62
UC224 2.57
UC224 2.62
UC225 2.57
UC225 2.62
UC226 2.57
UC226 2.62
UC230 2.57
UC230 2.62
UC230X10 2.57
UC230X10 2.62
UC230X15 2.57
UC230X15 2.62
UC231 2.57
UC231 2.62
UC232 2.57
UC232 2.62
UC233 2.57
UC233 2.62
UC233EM 2.57
UC233P 2.56
UC233P 2.59
UC233T 2.57
UC234 2.57
UC234 2.62
UC234PR 2.56
UC234PR 2.59
UC235 2.57
UC235 2.62
UC236 2.57
UC236 2.62
UC239 2.57
UC239 2.62
UC262PR 2.56
UC262PR 2.59
UC263P 2.56
UC263P 2.59
UC263PD 2.56
UC263PD 2.59
UC263PM 2.56
UC263PM 2.59
UC264PR 2.56
UC264PR 2.59
UC268 2.62
UC288 2.66
UC288 2.70
UC289 2.70
UC310H 2.56
UC310H 2.58
UC311H 2.56
UC311H 2.58
UC313H 2.56
UC313H 2.58
UC434P 2.56
UC434P 2.60
UC434X 2.56
UC434X 2.60
UC436PR 2.56

UC436PR 2.60
UC436XR 2.56
UC436XR 2.60
UC463PR 2.56
UC463PR 2.60
UC463XR 2.56
UC463XR 2.60
UC464P 2.56
UC464P 2.60
UC464PM 2.56
UC464PM 2.60
UC464X 2.56
UC464X 2.60
UC466PR 2.56
UC466PR 2.60
UC466XR 2.56
UC466XR 2.60
UC811 2.68
UC812 2.68
UC815 2.66
UC816 2.66
UC820 2.68
UC826 2.67
UC827 2.68
UC828 2.67
UC830 2.65
UC832 2.64
UC832 2.65
UC834 2.65
UC842 2.64
UC844 2.64
UC851 2.64
UC855 2.64
UC856E 2.70
UC868 2.69
UC870 2.69
UC875 2.69
UC876 2.69
UC877 2.69
UC911 2.71
UC912 2.71
UC915 2.71
UC916 2.71
UC922 2.64
UC951 2.57
UC951 2.62
UC960 2.57
UC960 2.62
UC962 2.57
UC962 2.62
UC964 2.57
UC964 2.62
UC969 2.62
UC969 2.81
UC971 2.70
UC972 2.70
UC975 2.70
UC976 2.70
UC988 2.66
UC988 2.70
UC990 2.70
UC991 2.70
UC992 2.70
UD01F1 2.25
UD01F1 2.29
UD01F2 2.25
UD01F2 2.29
UD02F1 2.25
UD02F1 2.29
UD02F2 2.25
UD02F2 2.29
UD11B1 2.28
UD11B3 2.24
UD11B3 2.28
UD11B4 2.24
UD11B4 2.28
UD11F1 2.25
UD11F1 2.29
UD11F4 2.25
UD11F4 2.29
UD12B3 2.24
UD12B3 2.28
UD12B4 2.24
UD12B4 2.28
UD12F1 2.25
UD12F1 2.29
UD12F4 2.25
UD12F4 2.29
UD13B2 2.25
UD13B2 2.28
UD21A2 2.25
UD21A2 2.28
UD21A5 2.25

UD21A5 2.28
UD21B3 2.24
UD21B3 2.28
UD21B6 2.24
UD21B6 2.28
UD21C2 2.25
UD21C2 2.28
UD21F1 2.25
UD21F1 2.29
UD21G1 2.25
UD21G1 2.28
UD22A5 2.25
UD22A5 2.28
UD22B3 2.24
UD22B3 2.28
UD22B6 2.24
UD22B6 2.28
UD22C2 2.25
UD22C2 2.28
UD22F1 2.25
UD22F1 2.29
UD22G1 2.25
UD22G1 2.28
UD31B3 2.24
UD31B3 2.28
UD31C1 2.25
UD31C1 2.29
UD31F1 2.25
UD31F1 2.29
UD32B3 2.24
UD32B3 2.28
UD32C1 2.25
UD32C1 2.29
UD32F1 2.25
UD32F1 2.29
UD41A2 2.25
UD41A2 2.28
UD41F1 2.25
UD41F1 2.29
UD42C1 2.25
UD42C1 2.29
UD42F1 2.25
UD42F1 2.29
UDAR235 14.36
UDAR335 14.36
UDB2050080 14.34
UDB2075125 14.34
UDB2120170 14.34
UDB2165215 14.34
UDB2215265 14.34
UDB3050080 14.34
UDB3075125 14.34
UDB3120170 14.34
UDB3165215 14.34
UDB3215265 14.34
UDM2000BLD 14.35
UDM2147E04 14.35
UDM2200E09 14.35
UDM2200Q06 14.35
UDM2215R06 14.35
UDM2244Q12 14.35
UDM3000BLD 14.35
UDM3147E04 14.35
UDM3200E09 14.35
UDM3200Q06 14.35
UDM3200SLQ06 14.35
UDM3215R06 14.35
UDM3215SLR06 14.35
UDM3244Q12 14.35
UDM3244SLQ12 14.35
UDM3275R10 14.35
UDM3294Q08 14.35
UDM3306R12 14.35
UDM3306SLR12 14.35
UDS3070120 14.34
UDS32050RE 14.36
UDSLS098 14.36
UDSLS118 14.36
UDSLS138 14.36
UDSLS163 14.36
UDSLS183 14.36
UDSLS203 14.36
UDSLS223 14.36
UE21D1 2.24
UE21D1 2.27
UE21D2 2.24
UE21D2 2.27
UE21D3 2.24
UE21D3 2.27
UE31D6 2.24
UE31D6 2.27
UG02E1N 2.25
UG02E1N 2.29

UG11A1 2.29
UK190282 14.28
UK190283 14.28
UK190382 14.28
UK190383 14.28
UK190482 14.28
UK190483 14.28
UK21A3 2.24
UK21A3 2.26
UK21LH0 2.24
UK21LH0 2.26
UK21LH1 2.26
UK21LH1M 2.24
UK21LH1M 2.26
UK21R1 2.24
UK21R1 2.26
UK21S1 2.24
UK21S1 2.26
UK22A2 2.24
UK22A2 2.26
UK22LH0 2.24
UK22LH0 2.26
UK22LH1 2.24
UK22LH1 2.26
UK22LH1M 2.24
UK22LH1M 2.26
UK22U1 2.24
UK22U1 2.26
UK240282 14.30
UK240283 14.30
UK240382 14.30
UK240383 14.30
UK240482 14.30
UK240483 14.30
UK31LH1 2.24
UK31LH1 2.26
UK31LH1F 2.26
UK31LH1FM 2.24
UK31LH1FM 2.26
UK31LH34 2.24
UK31LH34 2.26
UK31LH34M 2.24
UK31LH34M 2.26
UK32U1 2.24
UK32U1 2.26
UK340282 14.32
UK340283 14.32
UK340382 14.32
UK340383 14.32
UK340482 14.32
UK340483 14.32
UK41LH34F 2.24
UK41LH34F 2.26
UK42T1 2.24
UK42T1 2.26
UKB190280 14.29
UKB190380 14.29
UKB190480 14.29
UKB240280 14.31
UKB240380 14.31
UKB240480 14.31
UKB340280 14.33
UKB340380 14.33
UKB340480 14.33
UKE190280 14.29
UKE190380 14.29
UKE190480 14.29
UKE240280 14.31
UKE240380 14.31
UKE240480 14.31
UKE340280 14.33
UKE340380 14.33
UKE340480 14.33
UKK190282 14.29
UKK190283 14.29
UKK190382 14.29
UKK190383 14.29
UKK190482 14.29
UKK190483 14.29
UKK240282 14.31
UKK240283 14.31
UKK240382 14.31
UKK240383 14.31
UKK240482 14.31
UKK240483 14.31
UKK340282 14.33
UKK340283 14.33
UKK340382 14.33
UKK340383 14.33
UKK340482 14.33
UKK340483 14.33
UKM190280 14.29
UKM190380 14.29
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UKM190480 14.29
UKM240280 14.31
UKM240380 14.31
UKM240480 14.31
UKM340280 14.33
UKM340380 14.33
UKM340480 14.33
UKS190280 14.29
UKS190380 14.29
UKS190480 14.29
UKS240280 14.31
UKS240380 14.31
UKS240480 14.31
UKS340280 14.33
UKS340380 14.33
UKS340480 14.33
UM01F 2.32
UM30A1 2.64
UM30A2 2.64
UM30A3 2.64
UM30A4 2.64
UM30A5 2.64
UM92E 2.27
UM92H 2.27
UM92LH1 2.27
UM92LH4 2.27
UM92P 2.27
UM92S 2.27
UM92W 2.69
UM92X 2.69
UM92Y 2.69
UM92Z 2.69
UN03A 2.07
UN03A 2.31
UN04A 2.07
UN04A 2.31
UN05A 2.07
UN05A 2.31
UN06A 2.31
UN07A 2.07
UN07A 2.31
UN08A 2.31
UN09A 2.07
UN09A 2.31
UN12A 2.07
UN12A 2.31
UT12K 2.30
UT12L 2.30
UT12M 2.30
UT21A 2.19
UT21B 2.19
UT21C 2.19
UT21D 2.19
UT21E 2.19
UT21F 2.19
UT50C 2.31
UT91A 2.32
UT91B 2.32
UT91S 2.32
UT92A 2.32
UT92B 2.32
UT92S 2.32
UZ00K2 3.02
UZ00K2  2.07
UZ01B3 2.30
UZ01D1 2.30
UZ01V1 1.14
UZ01V1 2.31
UZ01V1 2.71
UZ01V1 2.83
UZ02B3 2.30
UZ02B9 1.12
UZ06A1 2.31
UZ100 2.31
UZ21MP 2.17
UZ22MP 2.17
UZ23MP 2.17
UZ24MP 2.17
UZ25MP 2.17
UZ25V1 1.14
UZ25V1 2.31
UZ25V1 2.71
UZ25V1 2.83
UZ25V2 1.14
UZ25V2 2.31
UZ25V2 2.71
UZ25V2 2.83
UZ50A1 2.31
UZ51A1 2.31
UZ52A1 2.31
UZ61S2 2.32

V
V801V 1.29
VB118B 1.04
VB118R 1.04
VB218B 1.04
VB218R 1.04
VB318B 1.04
VB318MMP 1.06
VB318MMT 1.06
VB318R 1.04
VB418B 1.04
VB418MMP 1.06
VB418MMT 1.06
VB418MTP 1.06
VB418MTT 1.06
VB418R 1.04
VDE09057011 14.42
VDE09059005 14.42
VDE09127011 14.42
VDE09129005 14.42
VDQ06057011 14.42
VDQ06059005 14.42
VDQ06127011 14.42
VDQ06129005 14.42
VDQ12057011 14.42
VDQ12059005 14.42
VDQ12127011 14.42
VDQ12129005 14.42
VDR06057011 14.43
VDR06059005 14.43
VDR06127011 14.43
VDR06129005 14.43
VDR10057011 14.43
VDR10059005 14.43
VDR10127011 14.43
VDR10129005 14.43
VDR12057011 14.43
VDR12059005 14.43
VDR12127011 14.43
VDR12129005 14.43
VE09057011 14.40
VE09059005 14.40
VE09127011 14.40
VE09129005 14.40
VE103M 1.28
VE103PN 1.30
VE106M 1.28
VE106PN 1.30
VE110M 1.28
VE110PN 1.30
VE112M 1.28
VE112PN 1.30
VE118M 1.28
VE118PN 1.30
VE212M 1.28
VE212M 11.11
VE212PN 1.30
VE218M 1.28
VE218PN 1.30
VE312M 1.28
VE312M 11.11
VE312PN 1.30
VE318M 1.28
VE318PN 1.30
VE412M 1.28
VE412PN 1.30
VEE0912E 14.44
VEQ0612E 14.44
VEQ1212E 14.44
VQ06057011 14.40
VQ06059005 14.40
VQ06127011 14.40
VQ06129005 14.40
VQ12057011 14.40
VQ12059005 14.40
VQ12127011 14.40
VQ12129005 14.40
VR06057011 14.41
VR06059005 14.41
VR06127011 14.41
VR06129005 14.41
VR10057011 14.41
VR10059005 14.41
VR10127011 14.41
VR10129005 14.41
VR12057011 14.41
VR12059005 14.41
VR12127011 14.41
VR12129005 14.41
VU12LN 1.26
VU24LN 1.26
VU36LN 1.26

VU48LN 1.26
VZ001VB 1.05
VZ003VB 1.05
VZ004VB 1.04
VZ004VB 1.06
VZ005VB 1.05
VZ006VB 1.05
VZ008VB 1.06
VZ009VB 1.05
VZ00ASF 1.07
VZ00ASF 1.15
VZ010VB 1.05
VZ011 1.31
VZ011VB 1.05
VZ012VB 1.05
VZ013V 1.31
VZ013VB 1.05
VZ014VB 1.05
VZ016M 1.31
VZ020D 1.31
VZ020M 1.31
VZ021V 1.31
VZ025D 1.31
VZ025M 1.31
VZ02MM 1.07
VZ02MM 1.15
VZ032D 1.31
VZ032M 1.31
VZ040 1.31
VZ040M 1.31
VZ041 1.31
VZ041VB 1.05
VZ101N 1.27
VZ102N 1.27
VZ103N 1.27
VZ104N 1.27
VZ111N 1.27
VZ112N 1.27
VZ113N 1.27
VZ114N 1.27
VZ118P 1.04
VZ118T 1.04
VZ131N 1.27
VZ132N 1.27
VZ133N 1.27
VZ134N 1.27
VZ218P 1.04
VZ218T 1.04
VZ302N 1.27
VZ304N 1.27
VZ306 1.07
VZ306 1.15
VZ310PVB 1.05
VZ310TVB 1.05
VZ311 1.29
VZ311 1.31
VZ311PVB 1.05
VZ311TVB 1.05
VZ313 1.24
VZ318P 1.04
VZ318P 1.06
VZ318T 1.04
VZ318T 1.06
VZ404 1.19
VZ404 2.19
VZ405N 1.13
VZ405N 1.27
VZ410N 1.27
VZ415 1.29
VZ415 1.31
VZ416 1.29
VZ416 1.31
VZ418P 1.04
VZ418P 1.06
VZ418T 1.04
VZ418T 1.06
VZ455N 1.27
VZ455P 1.27
VZ535 1.05
VZ536 1.27
VZ537 1.27
VZ538 1.27
VZ539 1.27
VZ602 1.27
VZ699N 1.05
VZ708N 1.05
VZ708N 3.02
VZ711 1.29
VZ711 1.31
VZ711 3.02
VZ722 1.31
VZ723 1.31
VZ724 1.31

VZ744 1.29
VZ747 1.29
VZ748 1.29
VZ754 1.29
VZ758 1.29

W
WHT1400 10.21
WHT1400 8.17
WHT1403 10.21
WHT1403 8.17
WHT1405 10.21
WHT1405 8.17
WJA000B 12.08
WJA001B 12.08
WJA003B 12.08
WJA008B 12.08
WJA010B 12.08
WJA040B 12.08
WJA100B 12.09
WJA102B 12.09
WJA155B 12.09
WJA157B 12.09
WJA220B 12.09
WJA223B 12.09
WJA223B 12.09
WJA250B 12.09
WJA256B 12.09
WJA257B 12.09
WJA291B 12.09
WJA450B 12.09
WJA681B 12.09
WJA682B 12.09
WJA690 12.08
WJA691 12.08
WJA693 12.08
WJA694 12.08
WK696 9.147
WK697 9.147
WNA001 9.142
WNA001B 9.142
WNA002 9.142
WNA002B 9.142
WNA003 9.142
WNA003B 9.142
WNA006 9.142
WNA006B 9.142
WNA008 9.142
WNA008B 9.142
WNA010 9.142
WNA020 9.142
WNA020B 9.142
WNA021 9.142
WNA021B 9.142
WNA022 9.142
WNA022B 9.142
WNA023 9.142
WNA023B 9.142
WNA025 9.142
WNA025B 9.142
WNA032 9.143
WNA033 9.143
WNA035 9.143
WNA036 9.143
WNA037 9.143
WNA037B 9.143
WNA038 9.143
WNA040 9.142
WNA040B 9.142
WNA041 9.142
WNA041B 9.142
WNA044 9.142
WNA044B 9.142
WNA045 9.142
WNA045B 9.142
WNA100 9.143
WNA100B 9.143
WNA104 9.143
WNA104B 9.143
WNA105 9.143
WNA105B 9.143
WNA155 9.144
WNA155B 9.144
WNA157 9.144
WNA157B 9.144
WNA300 9.143
WNA300B 9.143
WNA301 9.143
WNA301B 9.143
WNA401 9.147
WNA401B 9.147
WNA402 9.147
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WNA402B 9.147
WNA403 9.147
WNA403B 9.147
WNA408 9.147
WNA408B 9.147
WNA450 9.144
WNA455 9.144
WNA455B 9.144
WNA601 9.144
WNA602 9.144
WNA603 9.144
WNA650 9.146
WNA650B 9.146
WNA651 9.146
WNA651B 9.146
WNA652 9.146
WNA652B 9.146
WNA653 9.146
WNA653B 9.146
WNA654 9.146
WNA654B 9.146
WNA655 9.146
WNA655B 9.146
WNA656 9.146
WNA656B 9.146
WNA657 9.146
WNA657B 9.146
WNA658 9.146
WNA658B 9.146
WNA659 9.146
WNA659B 9.146
WNA681 9.146
WNA681B 9.146
WNA682 9.146
WNA682B 9.146
WNA683 9.146
WNA683B 9.146
WNA684 9.146
WNA685 9.146
WNA685B 9.146
WNA686 9.146
WNA686B 9.146
WNA690 9.147
WNA690B 9.147
WNA691 9.147
WNA691B 9.147
WNA692 9.146
WNA693 9.147
WNA694 9.147
WNA695 9.145
WNA696 9.145
WNA697 9.145
WNA698 9.145
WNA699 9.145
WNA700 9.147
WNAxxx 8.46
WNAxxx 9.148
WNT302 8.46
WNT302 9.148
WNT304 8.46
WNT304 9.148
WNT331 8.46
WNT331 9.148
WNT332 8.46
WNT332 9.148
WNT902 8.46
WNT902 9.148
WNT902B 8.46
WNT902B 9.148
WNT912 8.46
WNT912 9.148
WNT912B 8.46
WNT912B 9.148
WNT922 8.46
WNT922 9.148
WNT922B 8.46
WNT922B 9.148
WNT932 8.46
WNT932 9.148
WNT932B 8.46
WNT932B 9.148
WNT944 8.46
WNT944 9.148
WNT944B 8.46
WNT944B 9.148
WNT954 8.46
WNT954 9.148
WNT954B 8.46
WNT954B 9.148
WNT964 8.46
WNT964 9.148
WNT964B 8.46
WNT964B 9.148

WNT974 8.46
WNT974 9.148
WNT974B 8.46
WNT974B 9.148
WNT982 8.46
WNT982 9.148
WNT982B 8.46
WNT982B 9.148
WS120 10.08
WS120 13.14
WS120 14.49
WS130 10.08
WS130 13.14
WS130 14.49
WS179 1.13
WS697 14.14
WST900 10.21
WST900 8.17
WUZ681 9.145
WUZ682 9.145
WUZ686 9.145
WUZ687 9.145
WUZ690 9.145
WUZ691 9.145
WUZ692 9.145
WUZ695 9.145
WUZ696 9.145
WUZ697 9.145
WUZ698 9.145
WUZ699 9.145
WXA001 10.08
WXA001 10.09
WXA001 13.14
WXA001 14.49
WXA010 10.05
WXA010 10.17
WXA010 10.21
WXA010 8.17
WXA010 8.19
WXA011 10.05
WXA011 10.17
WXA011 10.21
WXA011 8.17
WXA011 8.19
WXA012 10.05
WXA012 10.17
WXA012 10.21
WXA012 8.17
WXA012 8.19
WXA450 10.05
WXA450 10.17
WXA450 10.21
WXA450 8.17
WXA450 8.19
WXA450G 10.05
WXA450G 10.17
WXA450G 10.21
WXA450G 8.17
WXA450G 8.19
WXA450R 10.21
WXA455 10.17
WXA458 10.17
WXA601 10.11
WXA601 9.144
WXA602 10.11
WXA602 9.144
WXA603 10.11
WXA603 9.144
WXA604 10.11
WXA604 9.144
WXA605 10.11
WXA605 9.144
WXA606 10.11
WXA606 9.144
WXA681B 10.17
WXA681N 10.17
WXA681T 10.17
WXA682B 10.17
WXA682N 10.17
WXA682T 10.17
WXA683B 10.17
WXA683N 10.17
WXA683T 10.17
WXA690 10.10
WXA691 10.10
WXA692 10.10
WXA693 10.10
WXA695 10.10
WXA696 10.10
WXA699 10.09
WXD000B 10.10
WXD000N 10.10
WXD000T 10.10

WXD001B 10.10
WXD001N 10.10
WXD001T 10.10
WXD004B 10.10
WXD004N 10.10
WXD004T 10.10
WXD010B 10.10
WXD010N 10.10
WXD010T 10.10
WXD011B 10.10
WXD011N 10.10
WXD011T 10.10
WXD013B 10.10
WXD013N 10.10
WXD013T 10.10
WXD050B 10.16
WXD050N 10.16
WXD050T 10.16
WXD050x 10.20
WXD050x 8.16
WXD055B 10.16
WXD055N 10.16
WXD055T 10.16
WXD062B 10.16
WXD062N 10.16
WXD062T 10.16
WXD063B 10.16
WXD063N 10.16
WXD063T 10.16
WXD100B 1.13
WXD100B 10.09
WXD100E 10.09
WXD100N 10.09
WXD100R 10.09
WXD100T 10.09
WXD100V 10.09
WXD101B 10.09
WXD101N 10.09
WXD101T 10.09
WXD103B 10.09
WXD103N 10.09
WXD103T 10.09
WXD104R 10.09
WXD105B 10.09
WXD105N 10.09
WXD105T 10.09
WXD112B 10.15
WXD112N 10.15
WXD112T 10.15
WXD155B 10.11
WXD155N 10.11
WXD155T 10.11
WXD201B 10.14
WXD201N 10.14
WXD201T 10.14
WXD202B 10.15
WXD202N 10.15
WXD202T 10.15
WXD205B 10.12
WXD205B 13.15
WXD205B 14.50
WXD205N 10.12
WXD205N 13.15
WXD205N 14.50
WXD205T 10.12
WXD205T 13.15
WXD205T 14.50
WXD206B 10.12
WXD206B 13.15
WXD206B 14.50
WXD206N 10.12
WXD206N 13.15
WXD206N 14.50
WXD206T 10.12
WXD206T 13.15
WXD206T 14.50
WXD230B 10.13
WXD230N 10.13
WXD230T 10.13
WXD230T 10.13
WXD251B 10.14
WXD251N 10.14
WXD251T 10.14
WXD253B 10.14
WXD253N 10.14
WXD253T 10.14
WXD256B 10.14
WXD256N 10.14
WXD256T 10.14
WXD744B 10.15
WXD744N 10.15
WXD744T 10.15
WXE302x 10.20

WXE302x 8.16
WXE302x 8.51
WXE304x 10.20
WXE304x 8.16
WXE304x 8.51
WXE306x 10.20
WXE306x 8.16
WXE306x 8.51
WXE312x 10.20
WXE312x 8.16
WXE314x 10.20
WXE314x 8.16
WXE316x 10.20
WXE316x 8.16
WXF003 10.10
WXF008 10.10
WXF010 10.10
WXF023 10.10
WXF051 10.16
WXF052 10.16
WXF054 10.16
WXF055 10.16
WXF062 10.16
WXF063 10.16
WXF092 10.20
WXF092 8.51
WXF094 10.20
WXF094 8.51
WXF096 10.20
WXF096 8.51
WXF100 1.13 
WXF100 10.09
WXF105 10.09
WXF112 10.15
WXF113 10.15
WXF122 10.09
WXF123 10.09
WXF155 10.11
WXF160B 10.09
WXF160E 10.09
WXF160N 10.09
WXF160R 10.09
WXF160T 10.09
WXF160V 10.09
WXF221 10.12
WXF221 13.15
WXF221 14.50
WXF222 10.12
WXF222 13.15
WXF222 14.50
WXF224 10.12
WXF224 13.15
WXF224 14.50
WXF225 10.12
WXF225 13.15
WXF225 14.50
WXF226 10.12
WXF226 13.15
WXF226 14.50
WXF228 10.12
WXF228 13.15
WXF228 14.50
WXF230 10.13
WXF231 10.13
WXF232 10.13
WXF233 10.13
WXF250 10.14
WXF253 10.14
WXF256 10.14
WXF257 10.14
WXF421B 10.08
WXF421B 13.14
WXF421B 14.49
WXF421E 10.08
WXF421E 13.14
WXF421E 14.49
WXF421N 10.08
WXF421N 13.14
WXF421N 14.49
WXF421R 10.08
WXF421R 13.14
WXF421R 14.49
WXF421T 10.08
WXF421T 13.14
WXF421T 14.49
WXF421V 10.08
WXF421V 13.14
WXF421V 14.49
WXF422B 10.08
WXF422B 13.14
WXF422B 14.49
WXF422E 10.08
WXF422E 13.14
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WXF422E 14.49
WXF422N 10.08
WXF422N 13.14
WXF422N 14.49
WXF422R 10.08
WXF422R 13.14
WXF422R 14.49
WXF422T 10.08
WXF422T 13.14
WXF422T 14.49
WXF422V 10.08
WXF422V 13.14
WXF422V 14.49
WXF423B 10.08
WXF423B 13.14
WXF423B 14.49
WXF423E 10.08
WXF423E 13.14
WXF423E 14.49
WXF423N 10.08
WXF423N 13.14
WXF423N 14.49
WXF423R 10.08
WXF423R 13.14
WXF423R 14.49
WXF423T 10.08
WXF423T 13.14
WXF423T 14.49
WXF423V 10.08
WXF423V 13.14
WXF423V 14.49
WXF431 10.08
WXF431 13.14
WXF431 14.49
WXF432 10.08
WXF432 13.14
WXF432 14.49
WXF433 10.08
WXF433 13.14
WXF433 14.49
WXF436B 10.08
WXF436B 13.14
WXF436B 14.49
WXF436N 10.08
WXF436N 13.14
WXF436N 14.49
WXF436T 10.08
WXF436T 13.14
WXF436T 14.49
WXF601 10.11
WXF602 10.11
WXF603 10.11
WXF621 10.15
WXF622 10.14
WXF622 10.15
WXF625 10.14
WXF625 10.15
WXF631 10.15
WXF633 10.14
WXF633 10.15
WXF641 10.15
WXF644 10.14
WXF644 10.15
WXF688B 10.11
WXF688N 10.11
WXF688T 10.11
WXF689B 10.11
WXF689N 10.11
WXF689T 10.11
WXP0002 10.05
WXP0002 10.17
WXP0002 8.19
WXP0005 10.17
WXP0008 10.17
WXP0012 10.05
WXP0012 8.19
WXP0013 10.05
WXP0013 8.19
WXP0014 10.05
WXP0014 8.19
WXP0022 10.05
WXP0022 8.19
WXP0023 10.05
WXP0023 8.19
WXP0042 10.05
WXP0042 8.19
WXP0043 10.05
WXP0043 8.19
WXP0102 10.05
WXP0102 10.17
WXP0102 8.19
WXP0105 10.17
WXP0108 10.17

WXP0112 10.05
WXP0112 8.19
WXP0113 10.05
WXP0113 8.19
WXP0114 10.05
WXP0114 8.19
WXP0122 10.05
WXP0122 8.19
WXP0123 10.05
WXP0123 8.19
WXP0142 10.05
WXP0142 8.19
WXP0143 10.05
WXP0143 8.19
WXP0202 10.05
WXP0202 10.17
WXP0202 8.19
WXP0205 10.17
WXP0208 10.17
WXP0212 10.05
WXP0212 8.19
WXP0213 10.05
WXP0213 8.19
WXP0214 10.05
WXP0214 8.19
WXP0222 10.05
WXP0222 8.19
WXP0223 10.05
WXP0223 8.19
WXP0242 10.05
WXP0242 8.19
WXP0243 10.05
WXP0243 8.19
WXP0902 10.05
WXP0902 8.19
WXP0912 10.05
WXP0912 8.19
WXP0913 10.05
WXP0913 8.19
WXP0914 10.05
WXP0914 8.19
WXP0922 10.05
WXP0922 8.19
WXP0923 10.05
WXP0923 8.19
WXP0942 10.05
WXP0942 8.19
WXP0943 10.05
WXP0943 8.19
WXP2002 10.05
WXP2002 8.19
WXP2012 10.05
WXP2012 8.19
WXP2013 10.05
WXP2013 8.19
WXP2014 10.05
WXP2014 8.19
WXP2022 10.05
WXP2022 8.19
WXP2042 10.05
WXP2042 8.19
WXP2043 10.05
WXP2043 8.19
WXP2102 10.05
WXP2102 8.19
WXP2112 10.05
WXP2112 8.19
WXP2113 10.05
WXP2113 8.19
WXP2114 10.05
WXP2114 8.19
WXP2122 10.05
WXP2122 8.19
WXP2142 10.05
WXP2142 8.19
WXP2143 10.05
WXP2143 8.19
WXP2202 10.05
WXP2202 8.19
WXP2212 10.05
WXP2212 8.19
WXP2213 10.05
WXP2213 8.19
WXP2214 10.05
WXP2214 8.19
WXP2222 10.05
WXP2222 8.19
WXP2242 10.05
WXP2242 8.19
WXP2243 10.05
WXP2243 8.19
WXP2402 10.05
WXP2402 8.19

WXP2412 10.05
WXP2412 8.19
WXP2413 10.05
WXP2413 8.19
WXP2414 10.05
WXP2414 8.19
WXP2422 10.05
WXP2422 8.19
WXP2442 10.05
WXP2442 8.19
WXP2443 10.05
WXP2443 8.19
WXP2502 10.05
WXP2502 8.19
WXP2512 10.05
WXP2512 8.19
WXP2513 10.05
WXP2513 8.19
WXP2514 10.05
WXP2514 8.19
WXP2522 10.05
WXP2522 8.19
WXP2542 10.05
WXP2542 8.19
WXP2543 10.05
WXP2543 8.19
WXP4402  10.05
WXP4402  8.19
WXP4404  10.05
WXP4404  8.19
WXP4408 10.05
WXP4408 8.19
WXP4702 10.05
WXP4702 8.19
WXP4704  10.05
WXP4704  8.19
WXP4708 10.05
WXP4708 8.19
WXP4802 10.05
WXP4802 8.19
WXP4804  10.05
WXP4804  8.19
WXP4808 10.05
WXP4808 8.19
WXPxxxx 10.17
WXPxxxx 10.21
WXPxxxx 8.17
WXT302 10.20
WXT302 8.16
WXT304 10.20
WXT304 8.16
WXT306 10.20
WXT306 8.16
WXT312 10.20
WXT312 8.16
WXT314 10.20
WXT314 8.16
WXT316 10.20
WXT316 8.16
WXT501 10.20
WXT501 8.16
WXT505 10.20
WXT505 8.16

X
XEM510 11.05
XEM510 11.11
XEV080 11.04
XEV1K07T2 11.04
XEV1K22T2 11.04
XEV1R22T2 11.05
XEV304 11.04
XEV305 11.04
XEV423 11.07
XEV423 11.11
XEV426 11.11
XEV427 11.11
XEV428 11.11
XEV600 11.10
XEV600C 11.10
XEV601 11.10
XEV601C 11.10
XEVA100 11.07
XEVA110 11.06
XEVA115 11.06
XEVA116 11.06
XEVA130 11.06
XEVA135 11.06
XEVA140 11.06
XEVA150 11.06
XEVA160 11.06
XEVA200 11.04

XEVA300 11.07
XEVA310 11.07
XEVA400 11.05
XEVA400 11.11
XEVA410 11.05
XEVA431 11.05
XEVA433 11.05
XEVS000 11.08
XEVS020 11.08
XEVS030 11.08
XEVS100 11.08
XEVS110 11.08
XEVS116 11.08
XEVS120 11.08
XEVS130 11.08
XEVS140 11.08
XEVS150 11.09
XEVS200 11.09
XEVS201 11.09
XEVS205 11.09
XEVS206 11.09
XEVS215 11.09
XEVS400 11.09
XEVS410 11.09
XEVS500 11.09

S
er

vi
ce

Alfanumerieke index
referentie van het product – cataloguspagina

De nieuwe referenties zijn in het blauw gedrukt.
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Hager Modulec NV
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden

Tel. 02/529 47 11 
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