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witty park
Ontdek de voordelen van dit laadstation

01
Laadstopcontact type T2S  
en type E

02
Gebruiksinformatie voor het  
aansluiten van het voertuig.

03
MID-teller

04
Veerklemmen: snelle en veilige  
aansluiting v/d voedingskabel.

05
Ruime behuizing: veel  
bedradingscomfort.

06
De grote kabelinvoerflens  
vergemakkelijkt de installatie. 

07
Afwerkingsplaat achteraan voor 
montage op voet.
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Technische karakteristieken

Hager Modulec NV
Noordkustlaan 16C, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgium
Tel. 02/529 47 11

hager.be

XEV600C XEV601C

Laadtype Monofasig Driefasig

Vermogen van 3,7 tot 7kW van 11 tot 22kW

Aangewezen spanning en stroom 230 V AC - 32A 400 V AC - 32A

Voeding 1x3G (10mm²) 1x5G (10mm²)

Montage Wand- of vloermontage

Certificering Z.E. READY EN E.V. READY 

Laadpunten 2

Toegang tot het laden Vrije toegang of toegang met RFID

Type stopcontact 2 x type T2S + 2 x type E

IP-en IK-beveiliging IP55/IK10

Beveiliging 6mA DC Niet geïntegreerd

Materiaal RVS (laadpaal & voet)

Laadoplossing voor elektrische en hybride voertuigen  
in commerciële en (semi-) publieke toepassingen waar facturatie  
en/of laadbeheer vereist is.

witty park

Voordelen witty park

01
Communicerend, 
protocol OCPP 1.6 json 
(CPO)

02
Toegangscontrole  
d.m.v RFIDst and 
showcase

04
Compatibel met LLM*
voor een laadbeheer 
*Local Load Management

03
2 geïntegreerde  
MID-tellers (facturatie)

06
In RVS, robuust

07 
Integratie v/d beveiliging in 
voet mogelijk

05
Kan 2 voertuigen  
tegelijk opladen


