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Vice moznosti
naseho nového
zapusteneho

rozvadece FWU

Hledate multifunk&ni rozvadéc¢ pro vSechny aplikace?
Novy stavebnicovy rozvadéc¢ univers FWU, ktery
je urCeny pro zapusténou nebo vestavnou montaz nyni

dosahuje jesté vétsi velikosti, rozmanitosti a rozSifeného

vnitrniho vybaveni. Je idealni pro vsechny aplikace
v modernich bytovych a komercnich budovach
od distribuce energie az po pouziti multimédii.

Ultraplochy rozvadéc¢

Plochy konstrukci, Siroky pouzitim:
diky montazni hloubce pouhych

110 mm nabizi novy rozvadéc idealni
do dutych pfiCek. Zaroven s tim roste
potfeba na umisténi vice modularnich
a komunikacnich pfistrojd. To je ddvod,
pro€ jsme rozsifili nase nové stavebni-
cové rozvadéce: az na osm fad

a az tfi pole. Takze je zde dostatek
mista pro vSechny aplikace a rozvadéc
se vejde do kazdé duté pricky.

Individualné a konfigurovatelny
Kromé kompletnich rozvadécu si
mUzete individualné sestavit svUj
stavebnicovy rozvadéc. Napfiklad
pouzijete vestavnou vanu v€etné
ramu a dvefi, do které navrhnete
modularni roSty a multimedialni pole
nebo nejprve pofidite vestavnou vanu
pro stavbu a pozdéji, po dokonc&eni
omitek, doplnite o vnitfni dily a ram
s dvefmi. V zavislosti na aplikaci si
vyberete rizné typy dvefi: robustni
oceloplechové, s plastovou vlozkou
pro optimalni pfijem WLAN signalu
nebo perforované pro lepsi odvod
tepla ptistroju a zafizeni v rozvadéci.

Optimalni ochrana

Cenné véci by se mély chranit:

to je dlvod, pro¢ jsme optimalizovali
obal. Aby se nic neposkodilo, je roz-
vadéc dodavan v robustnim pevném
obalu. Kromé toho byla zac¢lenéna
ochrana pfi omitani a samostatné
baleni dvefi.

Takze dvefe muizete béhem omitani
a malovani bezpec¢né uskladnit,

at uz na stavbé nebo ve vasi dilné.

FWUxxS*

Kompletni rozvadéé

—ram s dvefmi

— zakryty s rozte¢i 125 mm

— bezSroubové PE/N svorkovnice
—idealni pro bytovou vystavbu

FWUxxKx

Multimedialni rozvadéé
—ram s plechovymi dvefmi:
(K1) s perforovanymi
(K2) s plnymi
— zakryty s rozte¢i 125 mm
— boéni kabelovy kanal
- svisla prepazka
pro multimedialni pole
- bez8roubové PE/N svorkovnice

FWUxxN

Kompletni rozvadéé¢

—ram s dvermi

— zakryty s rozte¢i 150 mm

—dveé horni DIN listy pro fadové
svorkovnice se zakrytem 300 mm

3-8
1 -3 pole

36 - 252 modulu
az 125 A
hloubka

pouze 110 mm

thager

FWUxxD

Prazdny rozvadéc¢

—ram s dvefmi

- pfipraveno pro stavebnicové
dily univers FW

* XX znamend pocet fad
a poli

rad

** 8rady rozvadéc je k dispozici
pouze ve verzi-pro 1 pole



Zapustény rozvadéé FWU :hager :hager Zapustény rozvadéé FWU

- pro zapusténou nebo vestavnou montaz do duté pricky

- pro pristroje do 125 A s montazi na listu DIN 35 x 7,5 mm,

- kabelové vstupy v homni a spodni ¢asti vysuvné, v bocni a zadni ¢asti vyrazeci
- bez prichytek do dutych stén

- barva: RAL 9010 (bild)

- kryti IP30

- normy: CSN EN 61439-1 / -3 (rozvadés DBO)

Kompletni rozvadéé Prazdny rozvadéé
Rozvadéc¢ obsahuije: Rozvadéc zapustény, 1 x 3 rady, v¢. P 500 mm | 300 mm | 110 mm 2x10 | 1x22 | FWU31S = Rozvadéc¢ obsahuje Rozvadé¢ zapusteny, pro 1 x 3 fady, prazdny 500 mm | 300 mm | 110 mm 36 - - FWU31D
'___‘__, = : :ﬁ?di lgrvr?&t Rozvadés zapustény, 2 x 3 fady, v&. PE/N 500 mm | 550 mm |[110mm | 72 | 4x10 | 2x22 | FwuU32s p— ram a dvere Rozvadés zapustény, pro 2 x 3 fady, prazdny | 500 mm | 550 mm [ 110 mm | 72 - - FWU32D
ey univers FW Rozvadéc¢ zapustény, 3 x 3 rady, vé. PE/N 500 mm | 800 mm | 110 mm | 108 | 6x 10 | 3x22 | FWU33S Rozvadéc¢ zapustény, pro 3 x 3 rady, prazdny 500 mm | 800 mm | 110 mm | 108 - - FWU33D
R - zakryty s roztedi Rozvadéc zapustény, 1 x 4 fady, v¢. PE/N 650 mm | 300 mm | 110mm | 48 | 2x18 | 1x22 | FWU41S Rozvadec zapustény, pro 1 x 4 fady, prazdny 650 mm | 300 mm | 110 mm 48 - - FWU41D
. —1 125 mm Rozvadéc¢ zapustény, 2 x 4 rady, vé. PE/N 650 mm [ 550 mm [ 110mm | 96 | 4x18 | 2x22 FWU42s Rozvadé&c¢ zapustény, pro 2 x 4 rady, prazdny 650 mm [ 550 mm | 110 mm 96 - - FWU42D
2 - bezsroubove PE/N Rozvadéé zapustény, 3 x 4 rady, vé. PE/N 650 mm | 800 mm [ 110mm | 144 | 6x18 | 3x22 | FwuU43s - ; Rozvadés zapustény, pro 3 x 4 fady, prazdny | 650 mm | 800 mm | 110 mm | 144 - - FWU43D
svorkovnice Rozvadéc¢ zapustény, 1 x 5 rad, vé. PE/N 800 mm | 300 mm | 110mm | 60 | 2x18 | 1x22 | FWU51S Rozvadé&¢ zapustény, pro 1 x 5 rad, prazdny 800 mm | 300 mm | 110 mm 60 - - FWU51D
Rozvadéc¢ zapustény, 2 x 5 fad, vé. PE/N 800 mm |550 mm | 110mm | 120 | 4x 18 | 2x22 | FWU52S Rozvadéc¢ zapustény, pro 2 x 5 fad, préazdny 800 mm | 550 mm | 110 mm | 120 - - FWU52D
Rozvadéc¢ zapustény, 3 x 5 rad, vé. PE/N 800 mm | 800 mm | 110mm | 180 | 6x 18 | 3x22 | FWU53S Rozvadéc¢ zapustény, pro 3 x 5 fad, prazdny 800 mm | 800 mm | 110 mm | 180 - - FWU53D
Rozvadéc¢ zapustény, 1 x 6 rad, v¢. PE/N 950 mm | 300 mm | 110mm | 72 | 2x18 | 1x22 | FWU61S Rozvadéc¢ zapustény, pro 1 x 6 fad, préazdny 950 mm | 300 mm | 110 mm 72 - - FWU61D
Rozvadéc¢ zapustény, 2 x 6 fad, v¢. PE/N 950 mm | 550 mm [ 110mm | 144 | 4x18 | 2x22 | FWU62S Rozvadéc¢ zapustény, pro 2 x 6 fad, prazdny 950 mm | 550 mm [ 110 mm | 144 - - FWU62D
Rozvadéc¢ zapustény, 3 x 6 rad, v¢. PE/N 950 mm | 800 mm | 110mm | 216 | 6x 18 | 3x22 | FWU63S Rozvadéc¢ zapustény, pro 3 x 6 fad, prazdny 950 mm | 800 mm | 110 mm | 216 - - FWU63D
Rozvadéc¢ zapustény, 1 x 7 fad, v¢. PE/N 1100 mm [ 300 mm | 110mm | 84 | 2x18 | 1x22 | FWUT71S Rozvadéc¢ zapustény, pro 1 x 7 fad, prazdny 1100 mm | 300 mm | 110 mm 84 - - FWU71D
Rozvadéc¢ zapustény, 2 x 7 rad, vé. PE/N 1100 mm | 550 mm | 110 mm | 168 | 4x 18 | 2x22 | FWU72S Rozvadéc¢ zapustény, pro 2 x 7 fad, prazdny 1100 mm | 550 mm | 110 mm | 168 - - FWU72D
Kompletnl' rozvadéc Rozvadéc¢ zapustény, 3 x 7 fad, v¢. PE/N 1100 mm | 800 mm | 110 mm | 252 | 6x 18 | 3x22 | FWU73S Rozvadé¢ zapusteny, pro 3 x 7 fad, prézdny 1100 mm | 800 mm | 110 mm | 252 - - FWU73D
Rozvadéc¢ obsahuje: Rozvadéc zapustény, 2 x 5 rad, se zakrytem 800 mm | 550 mm [ 110 mm | 72 - - FWU52N
: -rdmadvefe Rozvadé¢ zapustény, 3 x 5 fad, se zakrytem 800 mm | 800 mm | 110 mm | 108 - - FWU53N
. umn?\?e‘fmﬂ'/vmt Rozvadés zapustény, 2 x 6 fad, se zakrytem 950 mm | 550 mm | 110mm| 96| - - FWU62N
gy — - zakryty s roztedi Rozvadéc¢ zapustény, 3 x 6 fad, se zakrytem 950 mm | 800 mm | 110 mm | 144 - - FWUG3N
pR— 150 mm Rozvadéc¢ zapustény, 2 x 7 fad, se zakrytem 1100 mm | 300 mm [ 110 mm | 120 - - FWU72N
= - 2 horni DIN fisty Rozvadés zapustény, 3 x 7 Fad, se zakrytem 1100 mm | 550 mm | 110 mm | 180 - - FWU73N
- 3 pro radové
svorkovnice s plnym
zakrytem

Kompletni rozvadéc¢

perforované dvere a multimedialni rost i S Siv Hloubka
: Rozvadé¢ multimedialni: | Rozvadéc¢ zapustény, 3 fady, s multimed. polem 500 mm | 550 mm [ 110mm | 36 | 2x10 | 1x22 | FWU32K1
=} ] - rém a plechové Rozvadé¢ zapustény, 4 fady, s multimed. polem | 650 mm | 550 mm | 110mm | 48 | 2x 18 | 1x22 | FWU42K1
- _ fneorgojf;‘ﬁ?;gt\’ere Rozvadéé zapudtény, 5 fad, s multimed. polem 800 mm | 550 mm | 110mm | 60 | 2x 18 | 1x22 | FWU52K1
— univers FW Rozvadéc zapustény, 6 fad, s multimed. polem 950 mm [ 550 mm | 110mm | 72 | 2x18 | 1x22 | FWU62K1
- . - zakryty s rozteci Rozvad&¢ zapustény, 7 fad, s multimed. polem 1100 mm | 550 mm [ 110 mm | 84 | 2x18 | 1 x22 | FWU72K1

125 mm

- bo¢ni kabelovy kanal

- svisla prepézka pro
multimedialni pole

- plastové perforované
desky pro
multimedialni prvky

- bezSroubové PE/N
svorkovnice

Kompletni rozvadéc¢

Rozvadé¢ multimedialni: | Rozvadéc¢ zapustény, 3 fady, s multimed. polem 500 mm | 550 mm [ 110mm| 36 | 2x 10 | 1 x22 | FWU32K2

=} ¥ - ;6:/2: plechové piné | Rozvadés zapustény, 4 fady, s multimed. polem | 650 mm | 550 mm | 110 mm | 48 | 2x18 | 1x22 | FWU42K2

—_— - modularni rost Rozvadéc zapustény, 5 fad, s multimed. polem 800 mm | 550 mm | 110mm | 60 | 2x18 | 1x22 | FWU52K2

— univers FW Rozvadé¢ zapustény, 6 fad, s multimed. polem 950 mm | 550 mm [ 110mm | 72 | 2x 18 | 1x22 | FWU62K2

ol . - zakryty s rozteci Rozvadéc zapustény, 7 fad, s multimed. polem 1100 mm 550 mm | 110mm | 84 | 2x18 | 1x22 | FWU72K2
125 mm

- boéni kabelovy kanal

- svisla prepazka pro
multimedialni pole

- plastové perforované
desky pro
multimedialni prvky

- bezSroubové PE/N
svorkovnice
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Zapustény rozvadéé FWU, projektova fedeni :hager :hager Zapustény rozvadéé FWU, projektova feseni

Vestavna vana, prazdna Kryci ram Dvefre pIné Dvere perforované Dvefe prihledné Dvere multimedialni perforované plné
o, - pro zapusténou montaz nebo vestavnou montaz
[ pm— do duté pricky
- pro pfistroje do 125 A's montazi na listu DIN
35 x 7,5 mm s rozte¢i 125 mm
- kabelové vstupy v horni a dolni ¢asti vysuvné, v boéni
a zadni ¢asti vyrazeci | { |
- bez prichytek do dutych stén | |
- kryti P30
g - - normy: CSN EN 61439-1 / -3 (rozvadé¢ DBO)
i . " - hloubka 110 mm
- §itka 300 mm, 550 mm, 800 mm
levé pravé s uzavérem FZ598N levé pravé s uzavérem FZ598N | levé pravé s uzavérem FZ598N | pravé nebo levé pravé nebo levé
- u jednokiidlych aplikaci - U jednokfidlych aplikaci - u jednokfidlych aplikaci s uzaverem FZ598N s uzaverem FZ598N
se tahla demontuiji bez se tahla demontujf se tahla demontuji - u jednokiidlych aplikaci - u jednokiidlych aplikacf
pouziti naradi bez pouziti naradi bez pouziti naradi se tahla demontuji se tahla demontuji
bez pouziti naradi bez pouziti naradi
e | Sha | e | ot | fas |onic
500 mm 300 mm 36 1 3 | FWU31L FZ031F - FZ0O01N - FZ0OO1NV1 - FZ105N - -
500 mm 550 mm 72 2 3 | FWU32L FZ032F - FZ0O2N - FZO002NV1 - FZ107N FZ002NM FZ002NM2
500 mm 800 mm 108 3 3 | FWU33L FZO033F FZOO3N FZ002N FZOO3NV FZ002NV1 FZ140N FZ107N - -
650 mm 300 mm 48 1 4 | FWU41L FZ041F - FZOO5N - FZOO5NV1 - FZ108N FZOO5NM -
650 mm 550 mm 96 2 4 | FWU42L FZ042F - FZOO6N - FZOO6NV1 - FZ104N FZOO6NM FZ00O6NM2
650 mm 800 mm 144 3 4 | FWU43L FZ043F FZOO7N FZOO6N FZOO7NV FZOO6NV1 FZ141N FZ104N FZOO7NM -
800 mm 300 mm 60 1 5 | FWU51L FZ051F - FZOO9N - FZOO9NV1 - FZ142N FZOO9NM -
800 mm 550 mm 120 2 5 | FWU52L FZ052F - FZ0O10N - FZO10NV1 - FZ106N FZ0O10NM FZ010NM2
800 mm 800 mm 180 3 5 | FWU53L FZ053F FZO11N FZ010N FZO11NV FZO10NV1 FZ143N FZ106N FZ0O11NM -
950 mm 300 mm 72 1 6 | FWU61L FZ061F - FZ013N - FZ013NV1 - FZ145N FZ013NM -
950 mm 550 mm 144 2 6 | FWuUeé2L FZ062F - FZ014N - FZ014NV1 - FZ110N FZ014NM FZ014NM2
950 mm 800 mm 216 3 6 | FWUG3L FZ063F FZ015N FZ014N FZO015NV FZ014NV1 FZ146N FZ110N - -
1100 mm 300 mm 84 1 7 | FWUT1L FZ071F - FZ021N - FZ021NV1 - FZ148N FZ021NM FZ021NM2
1100 mm 550 mm 168 2 7 | FWUT2L FZ072F - FZ022N - FZ022NV1 - FZ102N FZ022NM FZ022NM2
1100 mm 800 mm 252 3 7 | FWUT73L FZ073F FZ023N FZ022N FZ023NV FZ022NV1 FZ149N FZ102N - -
1250 mm 300 mm 96 1 8 | FWUS81L FZ081F - FZ026N - FZ026NV1 - FZ153N FZ026NM FZ026NM2
Vestavna vana, prazdna Vnitini stavebnicové dily Multimedialni pole Svisla prepazka Viko kabelového kanalu | Nosné listy
" - pro zapusténou montaz nebo vestavnou montaz e i | h{ T
— do duté pricky ree m— ey ’
- pro pfistroje do 125 A s montazi na listu DIN kol | g ey |
35 x 7,5 mm s rozte¢i 125 mm = e o |
- kabelové vstupy v horni a dolni ¢asti vysuvné, v boéni - ! o O
a zadni ¢asti vyrazeci \ . { =
- bez pfichytek do dutych stén - W
- kryti IP30 —
- - normy: CSN EN 61439-1 / -3 (rozvadéc DBO) — ;
2 - ) - hloubka 110 mm i = d .
- §itka 300 mm, 550 mm, 800 mm
se zakryty se zakryty a multimedia. se zakryty a multimedia. s montaznim perforovanym plechem s plastovymi perforovanymi | pro oddéleni multimedidlni | pro uzavreni bo¢niho Svisla nosna lista pro montaz krytt a DIN
3 s - listy DIN s rozte¢i 125 mm | polem polem - bez zakrytd deskami a distribuéni ¢asti: kabelového kanalu pro liSt systému univers FW.
- bez&roubové PE/N - listy DIN s rozte¢i 1256 mm | - liSty DIN s rozte¢i 125 mm - bez distan¢ni podpéry krytu - bez zakrytd - s prachozim otvorem skryté vedeni kabelU; Pro lep$i fixaci Ize pouzit upevriovaci
svorkovnice - perforovany mont. plech - perforovany mont. plech Kazdy MP musi byt uzemnén - bez distan¢ni podpéry - umoznuje montaz vice volitelné: prichytky kabelu | sadu ZZ44SF (jako pfisluSenstvi).
UW31U - 2x10 N + 1x18 PE | - vodorovna prepazka - vodorovna prepazka uzemnovacim kabelem napt. ULO1G1. krytu zakrytl nad sebou - v kanalu M7240 (jako
Uwa41/51/61/71/81U - - bezsroubové PE/N - bezSroubové PE/N Multimedidlni dil je pro jedno UNx1TN nebo | Kazda deska maze byt prislusenstvi)
2x10 N + 1x22 PE svorkovnice svorkovnice dvé UNX2TN rozvadécova pole. namontovana pod nosnou
- vnitfni dil je pro jedno 2x10 N + 1x22 PE 2x10 N + 1x22 PE listu, ¢imZ se dosahne
rozvadécové pole. UM71UMS3 3R/4MP UM71UM4 4R/3MP 0 21 mm vétsi instalaéni
UM81UMB3 3R/5MP UM81UM4 4R/AMP hloubky
eS| e | ot | faa [onc
500 mm 300 mm 36 1 3 | FWU31L Uw31u - - UN31TN UM31UK FWUO00V3 FWU00C3 UNO3FN
500 mm 550 mm 72 2 3 | FWU32L uws31iu - - UN31/32TN UM31UK FWUO00V3 FWUO00C3 UNO3FN
500 mm 800 mm 108 3 3 | FWU33L Uw31u - - UN31/32TN UM31UK FWUO00V3 FWU00C3 UNO3FN
650 mm 300 mm 48 1 4 | FWU41L uw41u - - UN41TN UM41UK FWUO00V4 FWUo00C4 UNO4FN
650 mm 550 mm 96 2 4 | FWU42L Uuw41u - - UN41/42TN UM41UK FWUO00V4 FWU00C4 UNO4FN
650 mm 800 mm 144 3 4 | FWU43L uw41u - - UN41/42TN UM41UK FWUO00V4 FwWuUo00C4 UNO4FN
800 mm 300 mm 60 1 5 | FWU51L uws1U - - UN51TN UM51UK FWUO0O0V5 FWUO00C5 UNO5FN
800 mm 550 mm 120 2 5 | FWU52L uws1u - - UN51/52TN UM51UK FWUO00V5 FWUO00C5 UNO5FN
800 mm 800 mm 180 3 5 | FWU53L uws1U - - UN51/52TN UM51UK FWUO0O0V5 FWUO00C5 UNO5FN
950 mm 300 mm 72 1 6 | FWU61L uwe1u - - UN61TN UM61UK FWUO00V6 FWU00C6 UNO6FN
950 mm 550 mm 144 2 6 | FWUeé2L uwe1u - - UN61/62TN UM61UK FWUO0O0V6 FWUO00C6 UNO6FN
950 mm 800 mm 216 3 6 | FWUG3L uwe1u - - UNG61/62TN UM61UK FWUO00V6 FWU00C6 UNO6FN
1100 mm 300 mm 84 1 7 | FWUT1L uw71u UM71UM3 UM71UM4 UN71TN UM71UK FWUO00V7 FWUO00C7 UNO7FN
1100 mm 550 mm 168 2 7 | FWU72L Uw71U - - UN71/72TN UM71UK FWUo0ov7 FWU00C7 UNO7FN
1100 mm 800 mm 252 3 7 | FWUT73L uw71u - - UN71/72TN UM71UK FWUo0oV7 FwuooC7 UNO7FN
1250 mm 300 mm 96 1 8 | FWUS8I1L uwsiu UM81UM3 UM81UM4 - UMS81UK - FWUO00C8 UNOSFN
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Zapustény rozvadé¢ FWU

Multimedialni komponenty
UMOOK4 UMOOK5 UMOOK3 UMOOKS8

- Patch panel prazdny pro
montaZz prvkd 10x Keystone

- Patch panel prazdny pro
montaz keystont 10x E-DAT

- Patch panel prazdny pro
montaZz prvkld 24x Keystone

- Patch panel prazdny pro
montaZ keystonl 24x E-DAT

- véetné montazniho jack a 2x zasuvka 230 V berker jack a 2x zasuvka 230 V
pfislusenstvi - véetné montazniho integro flow berker integro flow
- vhodné prislusenstvi RJ45 pfislusenstvi - véetné montazniho - véetné montazniho

modul (E-DAT) cat. 6A FTP
obj.€. VZ314RJ, zasuvka
3x230 V obj.¢. VZ00OASF

- vhodné pfislusenstvi zasuvka pfislusenstvi prislusenstvi
3x230 V obj.¢. VZ00ASF - vhodné pfislusenstvi RJ45 - vhodné pfislusenstvi zasuvka
modul (E-DAT) cat. 6A FTP 230 V obj.¢. 961952502,
obj.¢. VZ314RJ, zasuvka ochranna krabice obj. ¢. 91883
230 V obj.¢. 961952502,
ochranna krabice obj.
€. 91883

Multimedialni stavebnicové dily - komponenty

1 UMOOMO
Plastova perforovana deska
(175x250 mm) se Srouby, mize
byt namontovana pod nosnou
litu, ¢imz se dosahne 0 21 mm
vétsi instalacni hloubky.
2VZ02MM
Dva plastové drzaky multime-
dialnich pfistrojl, pro zavéseni
nebo pfiSroubovani k mon-
tézni desce.
3FZ913
Kabelovy drzak pro uchyceni
a vedeni kabeld, k pfisroubo-
vani.
4 VZOOASF
Trojnasobnd zdsuvka 230V,
oto¢na o 90 °.
5 UM00S1
Sada dvou krytl pro ochranu
pred poskozenim pro patch
panel a trojnasobnou zasuvku.
6 UM00S2
Ochranny kryt pro patch panel.
7 UM00S3
Ochranny kryt pro trojnasob-
nou zasuvku.

Prislusenstvi Multimédia

Popis Obj. ¢.
Patch panel pro 24x E-DAT keyston UMOO0K4
Patch panel pro 24x Keyston Jack UMOOKS5
Patch panel pro 10x E-dat keyston a 2x zasuvku 230 V UMOO0K3
Patch panel pro 10x Keyston Jack a 2x zasuvku 230 V UMOOKS8
Plastova perforovand montazni deska UMOOMO
Drzak multimedidlnich prvk{ dvoudilny, plastovy VZ02MM
Drzék kabell do multimedidlniho pole sada 4 ks FZ913
Trojndsobnéa zasuvka 230 V, oto¢na o 90°, na DIN listu / montazni desku VZO00ASF
Zasuvka s ochrannym kolikem a clonkami 230 V, integro, bila mat 961952502
Ochranna krabice pr. 49 mm, hloubka 45,5 mm, vnéjsi odlehceni v tahu, integro, Seda 91883
Sada dvou krytd pro ochranu pred poskozenim pro patch panel a trojnasobnou zasuvku UMO00S1
Ochranny kryt pro patch panel UMO00S2
Ochranny kryt pro trojndsobnou zasuvku UMO00S3
Upevriovaci sada 200 mm pro montaz pristrojd na perforovanou desku VZ340
Modul komunikaéni RJ45 (E-DAT) cat. 6A FTP VZ314RJ

8 Technické zmeény vyhrazeny.
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Zapustény rozvade¢ FWU

Navod k montazi

ZZA44SF
Upevnovaci sada pro pfiSroubovani nosnych list univers FW
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FDOOP5
Ventilaéni mfizka pro duté pricky pro lepsi bo¢ni odvod tepla ve
sméru od spoda nahoru

» -
« =»
» -
» -

VZ405N
Prichytka do duté pricky

FZ279
Sada pro zapusténi rozvadéce nad 12 mm

e Y

] A Y> 1232 mm

1

[
-
Y

FZ850F
Kovové odlehceni v tahu pro zvySeni pevnosti standardniho
odleh&eni v tahu

Popis Obj. ¢.
Sada pro uchyceni nosnych list ZZ44SF
Vétraci mrizka pro rozvadé¢ FWU pfi instalaci do duté pricky, sada 2 ks FDOOP5
Prichytka pro montaz rozvadéce VH/FWU do dutych pricek VZ405N
Sada pro zapusténi rozvadéce vice jak 12 mm FZ279
Lista pro uchyceni kabelli v rozvadédi, oceloplechova, sada 2 ks FZ850F
Vodorovna prepazka se zapadkou pro rozvadéce univers pro dvojity spodni dil ZZ10H
Plastova schranka na planky FZ794
9

Technické zmény vyhrazeny.



Zapustény rozvadéé FWU :hager :hager Zapustény rozvadéé FWU

Technické parametry

A B c D FW31, 41, 51, 61, 71... FW33,43... FW52, 62, 72... FWS53, 63, 73...

FWU31.. 310 mm 502 mm 353 mm 5563 mm o7 o7

FWUS32.. 560 mm 502 mm 603 mm 553 mm T

FWU33.. [810mm 502 mm | 853 mm 553 mm L) Ty "
il FWU41..  [310mm 652 mm__ | 353 mm 703 mm !

75

7
7
0 0 N 0 5<«\
FWU42.. 560 mm 652 mm 603 mm 703 mm — \ ™ - ; \
i FWU43..  [810 mm 652 mm _ |853 mm 703 mm x k g k g <'\\ f x1 <{\\2 f
— [ —r \ I =
i | FWU51..  [310 mm 802mm  |353 mm 853 mm A—jﬂ A_jﬂ A: jD \AT—: jD
— FWU52..  [560 mm 802 mm 603 mm 853 mm , 0 ,
FWU53.. [810 mm 802mm  [853 mm 853 mm x x x2 2 || x 2
Af— e FWU61.. [310 mm 952mm 353 mm  |1003 mm g, iy,
58 58 L 158 iy, L 58 Uy,
il ) FWU62.. 560 mm 952 mm 603 mm 1003 mm T T 260 260
- FWU63.. 805 mm 952mm__ |853 mm 1003 mm 520 (mm) (mm) T %0 (mm)
19m Z%s/ FWU71.. 310 mm 1102 mm 353 mm 1153 mm
——
—— FWU72.. 560 mm 1102 mm 603 mm 1153 mm Kazd4 ol : vert. ) « o
— FWU73.. |810mm  [1102mm  |853mm  |1153 mm azda plastova perforovana deska muze byt A(mm) | B (mm) | C (mm)
namontovéana pod nosnou listu, ¢imz se
Ochrana pfi omitanf FWU81.. [310mm  [1252mm |353mm  |1303 mm dosahne 0 21 mm vétsi instalaéni hloubky
pro multimedialni pfistroje.
Zapustény rozvadéé Dveie ; y % FZ598N )| 8.5 23 31,5
- jmenovity proud: pro pfistroje do 125 A - varianty: (B |k
- tfida izolace Il oceloplechové piné '\ e T~
- stupen kryti IP30 oceloplechové s perforaci -l -
- pro zapusténou montaz nebo vestavnou montaz oceloplechové s prihlednou viozkou ) P~
do duté pficky s vnitfnimi stavebnicovymi dily univers FW oceloplechové s plastovou viozkou, plné [ | \ : ™ o
- vnitfni vy$ka: 450 - 1200 mm oceloplechové s plastovou viozkou, perforované \ @% e i i
- vnitini Sitka: 1 - 3 pole = 250/500/750 mm - RAL 9010, praskove lakované NG .
- celkova hloubka 112 mm - zarovnané s rdmem s pravym nebo levym oteviranim i —%
- barva: bila (RAL 9010) - odnimatelné bez pouziti naradi 0
- pro pevné vnitini instalace - nastavitelné zavésy
- vcetné ochrany pfi omitani - Uhel otevreni dvefi 110 °©
- zkouska zhavou smyc¢kou 850 ° C - od 3 poli jsou dvere dvoukfidlé (2/3+1/3)
- mechanicka odolnost: IK07 plastové dvere %
Vestavna vana - mechanicka odolnost: IKO9 oceloplechové dvere
- oceloplechova /
- s plastovou vliozkou Uzavér H\HHH
- integrované ocelové drzaky pro zapustnou montaz - tfibodovy uzavér pro dvoukridlé provedeni \HHHHH
do omitky - uzavér se sklopnym uchytem je plombovatelny
- pfipravena pro prichytka do duté pricky VZ405N - uzavér lze zameénit za jiny typ zamku O =
o)
S ®
Normy a predpisy Bezsroubové PE/N svorkovnice: quickconnect soucasti © S
- testovano dle CSN EN 61439-1, -3 kazdého pole kompletniho rozvadéée mimo FWU..N I e A
- rozméry dle DIN 43870 0 ] ]
- stupen kryti IP30 podle CSN EN 60529 Kabelové vstupy:
- stupen kryti IP3x s otevienymi dvefmi - v horni a spodni ¢asti vysuvné, pro snadné vioZeni kabell x1 min. 66 mm X2 min. 88 mm
- vzdu$né a povrchoveé cesty dle CSN EN 60664-1 z Cela rozvadéce A N R
- kategorie prepéti Il - v boku v horni a spodni ¢asti vyrazeci pro M40 5% 7'5 mm 7,5mm 7,
- stupen znec€isténi 3 - 2 zadni vyrazeci kabelové vstupy v horni a spodni ¢asti — I
- tfida izolace Il (izolované) na kazdych 250 mm &itky rozvadéée T (il
- jmenovité napéti AC 230/ 400 V, 50 Hz g%
- pro pfistroje az do 125 A
Konstrukce multimedialniho pole v rozvadécdi tfidy izolace Il
K zajisténi tfidy izolace Il i pro multimedialni pole je nutné pouzit nasledujici komponenty: :%7 Multimedialni dvefe
. % s préhlednou nebo
. / @ UNO..FN UZO03A1 |UZ01A2 |UZ04A1 |UZ..1M.. US31A1 |[US41A1 [US51A1 plnou plastovou
! vlozkou
A
@ 0 ° ] G 2 \ E © ¢
~ h 0| \0 © B ©)
— 3 oll@ g []
R % S © - © c o © - ©
o ([ : 60
s S G
0| B il B
FWS3... 1x UNO3FN [2x 4x 1x UZ31M5/M6 [1x . - .
FW4..  |1x UNO4FN|2x 4x 1x UZ41M5/M6 1x x1 min. 66 mm X2 min. 84 mm
FWS5... 1x UNOSFN [2x 4x 1x UZ51M5/M6 1x z% <] (<
- = 7,5 7,5mm
e FW6..  |1x UNOGFN|2x ax 2x 2x UZ31M5/M6 [2x — m
US..1A.. 1x UZ31M5/M6
FW7... 1x UNO7FN|2x 4x 2x 1x UZ41M5/M6 1x X
10 Technické zmény vyhrazeny. Technické zmeény vyhrazeny. 11
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