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mi Modbus RTU . Grazie ai recenti
aggiornamenti , si riescono a

interfacciaread agardio .manager fino a 200 strumenti di misura via

ModbusTCP , aumentando notevolmente il campo applicativo e

migliorandoanche le prestazioni in termini di trasmissione.

Hager Bocchiotti
Monitorare il consumo energetico degli edifici in ambito terziario e

commercialeè oggi ancora più semplice grazie ad La

soluzionedi energy management di Hager Bocchiotti consente , infatti , di

raccogliere in tempo reale tutti i dati di consumo , elaborandoli e

rendendolidisponibili , e di rilevare tempestivamente anomalie o fonti di errore.

L
'
interfaccia web-based di agardio .manager permette di visualizzare

tutti i parametri energetici significativi dell
'
impianto di distribuzione

elettrica fornendo i trend di consumo e , se presenti , anche di

produzione. Ciascun valore può essere visualizzato e monitorato

singolarmenteo comparato ad altri dati , scegliendo tra informazioni in tempo

reale , tendenziali o serie storiche . agardio .manager consente di

stimareanche la tendenza futura dei consumi e integrare fino a 4 tariffe

diverse, attivabili in base a un calendario configurabile su base

giornaliera/settimanale , contribuendo a incrementare l
'
efficienza energetica

e a ridurre i costi operativi . Oltre ai principali valori di energia , potenza

attiva e reattiva , è possibile controllare le armoniche di tensione e

corrente, i picchi di consumo e molti altri parametri.

L
'
interfaccia di visualizzazione fornisce una

"
panoramica" completa

personalizzabile in base alle
"

applicazioni" ( elettrodomestici , acqua

calda , HVAC , ecc .) oppure alle
"

aree" dell
'
edificio . Utile per

conduttorie i facility manager è la sezione
"

eventi" dell
'
interfaccia di

agardio .manager , dove vengono riportate informazioni quali i picchi

giornalieri , il superamento di soglie prefissate e i messaggi di errore

che vengono registrati ed elencati.

Le notifiche possono essere inoltrate via email oppure segnalate

localmentein modo da consentire interventi immediati . Il software a bordo

oggi è in grado di superare il limite di 31 dispositivi imposto dai siste-
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Ottimizzare

consumie
automazioni

L'attenzioneai costie alla

sostenibilitàambientalepassaanche

dal contenimentodei consumi

energetici.Questoaspettoè possibile

grazieai nuovi interruttori orari

elettromeccanicidi HagerBocchiotti

che,automatizzandoaccensione

e spegnimentodi linee e carichi

elettrici in basealle reali necessità,

offrono un concretovantaggioin

termini di comfort ed efficientamento

energetico.Dal designcompatto,gii

interruttori orari elettromeccanici

EHNno,EHNm, EHN171,EHN010

e EHN011sonodisponibili in due

versioni,giornaliera e settimanale

( con e senzariserva di carico).

Trovanoapplicazionein diverse

tipologie di impianti, in particolare

dove èrichiesta flessibilitànella

gestionedeicarichi in funzione

deltempo, modulando i consumi

energetici in funzione delle

esigenzedegli utenti. La gamma

si presta perfettamentead essere

impiegatain ambito residenziale,

commercialee industriale. Consente,

infatti, di programmare gii orari

di accensione0 spegnimentodi

numerosi dispositivi tra cui pompe

di calore,condizionatori, sistemi

di illuminazione0 irrigazione

e presecomandate.Inoltre, è

idoneaancheperun utilizzo

in ambienticaratterizzati dalla

presenzadi sostanzeaggressive0

da inquinamento elettromagnetico

molto elevato.Trai plus che

distinguonoi nuovi interruttori orari

elettromeccanici,l'installazionee

la programmazionesemplificate.

Questanuovagammaè inoltre

dotatadi un indicatore per lo statodi

commutazionedel contattoe contatti

16A 230 V adatti anchepercarichiLED

(max 180 W).

hager-bocchiotti. it/ nem/novita-

prodotto/interruttori- orari-

elettromeccanici

h i aé>

H
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Proposte

HAGER BOCCHIOTTI Ottimizzareconsumie automazioni

L'attenzioneai costi e alla sostenibilitàambientalepassaanche dal
contenimento dei consumienergetici.Questo aspetto è possibile

Estremamentesemplicida installaree programmare,gli
interruttoriorari elettromeccanicigarantisconounagestione
ottimale edefficiente dell'energiaall'insegnadel massimo
comfort e del risparmio energetico

grazieai nuovi interruttori orari elettromeccanicidi HagerBocchiot-

ti che,automatizzandoaccensionee spegnimentodi linee e carichi
elettrici in basealle reali necessità,offronoun concretovantaggioin

terminidi comfort edeffìcientamentoenergetico.
Dal designcompatto,gli interruttori orari elettromeccaniciEHNI IO,

EHNI I L EHN171,EHNO10e EHNOII sono disponibili in duever-

sioni, giornalierae settimanale(con esenzariservadi carico).Trovano
applicazionein diversetipologiedi impianti,in particolaredoveè ri-

chiesta flessibilitànella gestionedei carichi in funzionedel tempo,mo-

dulando i consumienergeticiin funzionedelleesigenzedegli utenti.
La gammasi prestaperfettamentead essereimpiegatain ambitoresi-

denziale, commercialeeindustriale.Consente,infatti,di programmare
gli orari di accensioneo spegnimentodi numerosidispositivi tra cui
pompedi calore,condizionatori,sistemi di illuminazioneo irrigazione
epresecomandate.Inoltre,èidoneaancheper unutilizzo in ambienti

caratterizzatidalla presenzadi sostanzeaggressiveo dainquinamento
elettromagneticomolto elevato.

Tra i plusche distinguonoi nuovi interruttori orari elettromeccanici,
l'installazionee la programmazionesemplificate.Questanuovagam-

ma è, inoltre,dotatadi un indicatoreper lo stato di commutazione

del contattoe contattida I 6A, 230V, adattianchepercarichiLED

(maxI 80W).
www. hager- bocchiotti. it
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HagerBocchiottiInsemprepiù"smart"delresidenzialechenelterziarioelineadiquattroattuatoridifinoa6zoneindipendenticonilsoftwarestandardancheconilsistemaeasydicomfort,gliattuatoriTYM646Rofinoa12termostativirtualiperuscitedegliattuatoriperilcontrolloconunsingoloattuatoreèunoscenariocheprevedelagestioneriscalda-toom-iale,scalda-to-caldamentoos-mencmercririspedellaclimatizzazione,sianelHagerBocchiottioffreunamena6canalicheconsentonodicontrollareechegarantisce+flessibilitàecomfort.TuttigliattuatorisonoKNXequindiconfigurabiliETS.ImodelliTXMxxxsonoconfigurabiliHager.AdattiarealizzarescenariTXM646Rconsentonodiconfiguraree/oraffrescamentoalledellevalvoleodeisistemiHVAC.Quindisibileriscalda-controllarefancoileimpiantidicaloriferi,ventilconvettori,mentotemperatu-attuato-vir-tualicom-binazionedisponi-iliy-passato-nualmenteorto-ircuito,ePerlarilevazionedellaesterne,ènecessariocollegarespessointegrateall'internodialtridiseriecivileKNX.ItermostatifinaleattraversounsistemadomoveadiHagerBocchiotti.adunpiùsempliceilTXM646T,implementandocosìa12zonetramite12termostatideiduedispositivi.QuestainmodalitàeasyKNX,mausandoisoloinETS)sonopiùavanzatodeisistemiHVAC.(6usciteintegrateneltriacinsoli4controllodellatemperaturadiHagerinambientiresidenzialiraffrescamentoapavimento.raambiente,sianellezoneinternechealbusKNXlesondeditemperatura,dispositivicomepulsantiereecomandivirtualipossonopoiesseregestitidall'utenteKNXcomeilserverÈpossibileabbinareildispositivoTXM646Rdicontrollosenzaregolatori,comefinoe12canaliattuatori,6suognunoèconfigurabileinETSecorrispondentiprodottiTYMxxx(configurabilimoltepiùfunzioniperuncontrollodaunaformacompattamoduliDIN),gliattuatoriKNXperilsonosilenziosieadattiall'installazionee/oalberghieri.Possonocontrollarevalvolesiaa230Vchea24Veognicanalepuòesseretramiteuncomandofrontaleindividuale.Ognicanaleèdotatodiledmulticolorecheindicamalfunzionamento,disupervisionereunsistemaingradodicontrollarebCaratterizzatiBocchiottibmaccsovraccarico.Dotatidiprotezionedasovraccaricoecortocircuitoedellafunzioneantibloccaggiodellavalvolaodellapompaprogramma-ilenti-elo/ue-teonsento-o-scaldamento,cien-abcondataeora,offronovariemodalitàdifunzionamento:comfort,standby,notte/eco,protezioneagqscnrieffizsurriscaldamentotermicoefunzioneestate/inverno.Tuttefunzionalitàintegrateuncontrolloindividualedelmigliorandoecomoditànellagestionedegliimpiantidiriscaldamento.
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Intelligenza artificiale e casa domotica, nuove tecnologie

infobuild.it/approfondimenti/intelligenza-artificiale-casa-domotica-tecnologie

Claudia Capperucci 11 marzo 2024

Una tendenza in atto ormai da anni quella di dotare la casa di contenuti

tecnologici per automatizzare le funzioni principali, sia con interventi strutturali di tipo

domotico, sia con dispositivi wireless.
La casa domotica e la smart home sono due cose distinte che tuttavia perseguono un obiettivo

comune: rendere più intelligenti le funzioni domestiche (climatizzazione e sicurezza) attraverso

l'automazione dei servizi e il dialogo tra componenti e compiti diversi, per aumentare la qualità di

vita e ridurre al minimo gli sprechi energetici.

E il settore si evolve, con tecnologie sempre più avanzate e ramificate il cui primo obiettivo è

quello di azzerare gli sprechi e generare risparmio.

Lighting

Water
1 Protection

Temperature
Home
Control

DFSupport

Automation
EcoMode

L'intelligenza artificiale è ormai presente nelle nostre abitazioni da tempo e in diverse forme e

declinazioni, gestisce sicurezza, climatizzazione, grandi e piccoli elettrodomestici, qualità dell'aria
e ha automatizzato le principali funzioni domestiche.

I grandi vantaggi sono due: la possibilità di dialogare con la propria abitazione anche a distanza e

l'ottimizzazione dei costi di mantenimento di riflesso al contenimento degli sprechi. Se infatti

installiamo un sistema domotico attraverso un cablaggio, oppure dotiamo alcuni elementi della

casa di sensori di rilevamento collegati con app al telefono, possiamo, per esempio, disporre che

la ventilazione si interrompa nel momento in cui si apre la finestra con il conseguente

azzeramento di sprechi di energia elettrica.

Una tendenza in crescita, riflesso dei cambiamenti sociali

Emerge anche da uno studio recente dell'Osservatorio Groupama Assicurazioni: nel decennio che

verrà gli italiani acquisteranno in media 3,8 dispositivi digitali in più rispetto al passato, per rendere

le proprie case più tecnologiche e connesse. E, seppure ci sia ancora poca consapevolezza dei

rischi legati alla cybersecurity, il 38% del campione ha dotato le proprie abitazioni di luci di

emergenza, in caso di blackout; il 22% ha dispositivi antiscivolo nella doccia e per le scale; il 20%

copri prese elettriche; a cui si aggiunge un 18% che ha installato rilevatori di fughe di gas e un

13% che ha anche un estintore in casa.

Alt
conditioning

Reports
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"In Italia ci sono molti "tecno-entusiasti", spiega l'architetto Diego Thomas commentando i dati

della ricerca, "un entusiasmo verso l'innovazione soprattutto quando si parla di efficienza

energetica, da ottenere principalmente attraverso interventi edilizi ma anche, in misura minore,

attraverso la domotica, intesa non tanto come accessori smart a comando vocale, ma per la

gestione delle risorse".

Una tendenza - riflesso dei cambiamenti sociali e di un approccio più fluido alla fruizione degli

spazi abitativi. Un tempo la cucina serviva a preparare le pietanze, si mangiava in sala da pranzo

e si dormiva in camera; oggi queste rigide distinzioni sono sempre più flebili, per esempio in

cucina si mangia, si lavora al computer, si legge, i figli fanno i compiti, si chiacchiera.

Differenza tra smart home e casa domotica

Il termine "domotica" deriva dall'unione di domus, casa, e ticos, un vocabolo greco che introduce

l'ambito semantico delle scienze applicate, tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia. La parola

domotica ha quindi un significato molto ampio e trasversale ed è in qualche modo utilizzata

ogniqualvolta si parli di miglioramento della qualità di vita in casa in riferimento all'introduzione di

nuove tecnologie.

1

Sia la smart home che la casa domotica hanno a che fare con l'intelligenza artificiale (IA), ma
mentre la smart home funziona generalmente con apparecchi wireless, la casa domotica prevede

l'installazione di impianti cablati che integrano e fanno dialogare i diversi dispositivi.
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Ultime soluzioni tecnologiche

Domovea di Hager Bocchiotti

Un organismo centrale per controllare da remoto le principali funzioni della casa lo propone Hager

Bocchiotti con il sistema KNX che caratterizza domovea, usato anche come gateway IP per

configurare gli impianti KNX. Le automazioni degli ambienti residenziali e del terziario

(illuminazione, tapparelle, tende, termostati, gestione carichi ed energia, stazioni meteo, ecc.)

possono essere controllate da remoto, tramite un'unica App, non solo da tablet e smartphone ma

anche da Apple Watch o attraverso l'utilizzo di assistenti vocali.

-

KNX

.

Azionipreferite
domoveabasic
TJA670

-

: 11:25

loT

IFTTT

Inoltre, domovea interagisce con tutte le principali applicazioni smart del mondo loT (IFTTT,

Google Home, Alexa, Philips Hue, Sonos, Netatmo, etc.). Tra le caratteristiche, il controllo

intelligente della temperatura attraverso termostatati virtuali con notevoli vantaggi impiantistici ed

economici, potendo interagire con semplici sonde anziché con termostati KNX ed assicurando

comunque comfort e risparmio energetico. Per l'illuminazione, domovea consente di controllare

fino a 500 dispositivi creando specifici scenari.
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25 Marzo 2024

HAGER Bocchiotti presenta "Scelti. Per Te."

Comunicazione HAGER - BOCCHIOTTI

Hager Bocchiotti presenta "Scelti. Per te."

I prodotti di uso quotidiano preferiti a colpo d'occhio! La nuova pratica brochure, disponibile sia
nella versione cartacea che in formato digitale, racchiude la selezione dei prodotti più utilizzati per le

installazioni quotidiane ed una utile panoramica dell'azienda.

Milano, 25 marzo 2024 - Scegliere le soluzioni più idonee alle varie esigenze installative è oggi ancora più
semplice grazie a "Scelti. Per te." Si tratta di un nuovo strumento di comunicazione versatile ed efficace,
frutto di un lavoro di ascolto delle esigenze e delle preferenze dei clienti che ogni giorno vendono e utilizzano

i prodotti di Hager Bocchiotti. La guida comprende una breve presentazione aziendale, che include diversi

contenuti come la storia e l'offerta completa suddivisa per ambiente applicativo ma, soprattutto, una

selezione dei prodotti di flusso preferiti dai clienti Hager Bocchiotti.

Nel dettaglio, tra i prodotti preferiti di uso quotidiano sono stati inseriti sia i centralini da parete Pablo IP65,

Pablo IP40 Design e IP40 Standard sia quelli da incasso Pablo Style. Nello stesso layout di presentazione si

trovano anche le cassette di derivazione Pico, i quadri in vetroresina Pedro, i quadri di distribuzione

terminale vegaD e gli interruttori per il residenziale. Ultima, ma non per importanza, la gamma di tubi e

guaine nonché i minicanali TMR, TMC e TMU con i relativi accessori. Innovativo il formato scelto per la

versione cartacea. Si tratta di un resistente pieghevole a 6 ante 16x32cm con apertura a fisarmonica: un

visual originale perfetto per presentare le linee di prodotto selezionate attraverso una "guida alla scelta" in

forma sinottica. Una presentazione chiara e immediata che permette di creare soluzioni installative complete
in modo intuitivo e veloce. In un solo colpo d'occhio, infatti, è possibile identificare la tipologia di prodotto di

interesse e gli accessori corrispondenti alla dimensione o al numero di moduli scelti. Abbinare le diverse

gamme per completare l'impianto a regola d'arte risulta, quindi, estremamente semplice. In linea con la

strategia eco-digitale di Hager Bocchiotti, la guida è stampata su carta FSC® da 250gr e punta
sull'interattività.

Scansionando i QR Code presenti nella versione cartacea, tramite smartphone o tablet, è possibile navigare

sul sito web di Hager Bocchiotti (hager-bocchiotti.com) e approfondire nel dettaglio le singole linee di

prodotto, con le caratteristiche tecniche e utili consigli per l'installazione. Infine, per una maggiore fruibilità

sono state realizzate anche due versioni digitali dello strumento.

La prima rispecchia l'ordine di lettura della brochure cartacea, mentre la seconda è in formato A4. Anche
queste versioni sono rese interattive dai QR Code e dai link cliccabili, che ottimizzano l'accessibilità e

l'esperienza dell'utente.
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"Scelti. Per te.": la guida dei prodotti preferiti di Hager

Bocchiotti

e elettronews.com/scelti-per-te-la-guida-dei-prodotti-preferiti-di-hager-bocchiotti

Redazione 26marzo2024

Scelti.
Perte.

thapor@-reisinte

Scegliere le soluzioni più idonee alle varie esigenze installative è oggi ancora più
semplice grazie a "Scelti. Per te." Si tratta di un nuovo strumento di comunicazione

versatile ed efficace, frutto di un lavoro di ascolto delle esigenze e delle preferenze dei

clienti che ogni giorno vendono e utilizzano i prodotti di Hager Bocchiotti.

La guida comprende una breve presentazione aziendale, che include diversi contenuti

come la storia e l'offerta completa suddivisa per ambiente applicativo ma, soprattutto, una

selezione dei prodotti di flusso preferiti dai clienti Hager Bocchiotti.

Nel dettaglio, tra i prodotti preferiti di uso quotidiano sono stati inseriti sia i centralini da

parete Pablo IP65, Pablo IP40 Design e IP40 Standard sia quelli da incasso Pablo

Style. Nello stesso layout di presentazione si trovano anche le cassette di derivazione

Pico, i quadri in vetroresina Pedro, i quadri di distribuzione terminale vegaD e gli

interruttori per il residenziale.

Ultima, ma non per importanza, la gamma di tubi e guaine nonché i minicanali TMR,

TMC e TMU con i relativi accessori.

Innovativo il formato scelto per la versione cartacea. Si tratta di un resistente

pieghevole a 6 ante 16x32cm con apertura a fisarmonica: un visual originale perfetto per

presentare le linee di prodotto selezionate attraverso una "guida alla scelta" in forma

sinottica. Una presentazione chiara e immediata che permette di creare soluzioni

installative complete in modo intuitivo e veloce.

In un solo colpo d'occhio, infatti, è possibile identificare la tipologia di prodotto di

interesse e gli accessori corrispondenti alla dimensione o al numero di moduli scelti.

Abbinare le diverse gamme per completare l'impianto a regola d'arte risulta, quindi,
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estremamente semplice. In linea con la strategia eco-digitale di Hager Bocchiotti, la guida

è stampata su carta FSC® da 250gr e punta sull'interattività.

Scansionando i QR Code presenti nella versione cartacea, tramite smartphone o tablet, è

possibile navigare sul sito web di Hager Bocchiotti (hager-bocchiotti.com) e approfondire

nel dettaglio le singole linee di prodotto, con le caratteristiche tecniche e utili consigli per

l'installazione. Infine, per una maggiore fruibilità sono state realizzate anche due versioni

digitali dello strumento. La prima rispecchia l'ordine di lettura della brochure cartacea,

mentre la seconda è in formato A4. Anche queste versioni sono rese interattive dai QR

Code e dai link cliccabili, che ottimizzano l'accessibilità e l'esperienza dell'utente.
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Hager Bocchiotti
I quadri di distribuzionevegaDsonodisponibili in un'ampiagammadi-

mensionale, da 48 fino a 168 mod DIN, nel classicocolore bianco RAL

9010.Questaserie,contraddistintada un telaio asportabile,è disponibi-

le nella versioneequipaggiatacompletadi telaio e pannelli modulari o
nella versioneda equipaggiaree completareconkit per apparecchimo-

dulari o kit per interruttore scatolatox160 e P160da 160A.

I quadrivegaDdi Hager Bocchiotti rappresentanola soluzionein grado

di risponderealle varie necessitàdi installazione,sia nel civile che nel

terziario. La gammacomprendequadrida paretee da incasso,anche

per cartongesso,caratterizzatida un design elegante,minimal e con-

temporaneo, da completarecon porta cieca,trasparentee a specchio

per unaperfettaintegrazionein qualsiasicontestoambientale.

Inoltre, per soddisfaretutte le esigenzedella distribuzioneterminale,è
possibileaffiancaree sovrapporrei quadri, in modosemplicee veloce.

La caratteristicadistintiva di questa gammadi quadri di distribuzioneè
il montaggiofacilee velocechesi sentegrazieal " clack" che scattaa fi-

ne corsa. Infatti, sia gli agganci delle canalinesia i sistemi di fissaggio

(viti a Va di giro) di

porte, pannelli, ac-

cessori di cablaggio,

emettonoun suono di

controllo che garanti-

sce l'avvenutocorret-

to bloccaggio del

componente installa-

to. Altro plus che di-

stingue i quadri ve-

gaD Hager Bocchiot-

ti è il sistema quick-

connect, una soluzio-

ne innovativa,rapidae sicurache garantisceuna connessioneper fa-

si, neutroe terra. Inoltre, il telaio modulareasportabilerendeagevole il

cablaggio a banco e facilita l'installazionea parete e a incasso. Infine,
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il grado di protezioneIP41, il doppio isolamentoCL II e la conformità

alla norma CEI EN 61439-3, rendono i quadrivegaD perfetti per esse-

re impiegatianche in ambientidove è richiesta la massimasicurezza

come, per esempio, ospedali e scuole, oppure in luoghi dove c'è la

presenzadi pubblico come hotel, uffici e centri commerciali.
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HagerBocchiotti: unanuovaguida
perpresentarele linee di prodottosele-

zionate attraversouna " guidaalla scel-
ta" in forma sinottica.

Unapresentazionec Iliaia e immediata

chepermette di crearesoluzioni instal-

lative completein modo intuitivo e ve-
loce. In un solo colpo d'occhio è possi-

bile identificare la tipologia di prodot-

to diinteressee gli accessoricorrispon-

denti alla dimensione o al numerodi

moduli scelti.Abbinare le diversegam-

me per completarel'impianto a regola

d'arterisulta,quindi, estremamente
semplice.In linea conla strategia eco-

digitale di HagerBocchiotti, laguida è
stampatasucarta FSCda250 gr e pun-

ta sull'interattività.

Scansionandoi QR Codepresenti nel-
tto IP65, PabloIP40 Design e IP40

Standardsiaquelli da incassoPablo Style. Nello stessolayout di

presentazionesi trovano anche le cassette di derivazione Pico, i

quadriin vetroresina Pedro, i quadri di distribuzioneterminale ve-

gaD egli interruttori peril residenziale. Ultima,ma nonper impor-

tanza, la gammadi tubi e guainenonchéi minicanali TMR, TMC e

TMU con i relativi accessori.Per la versionecartaceaè statoscelto

formato innovativo: si tratta di un resistente pieghevole a 6 ante
16x32cm con aperturaafisarmonica:un visual originale perfetto

la versionecartacea, tramite smartpho-

ne o tablet, è possibile navigaresul sitohager- bocchiotti. com e ap-

profondire nel dettaglio le singolelinee di prodotto,con lecaratte-

ristiche tecnicheeutili consigli perl'installazione. Infine,per una

maggiorefruibilità sono staterealizzateanchedue versioni digita-

li dello strumento.La prima rispecchial'ordinedilettura della bro-

chure cartacea,mentre la secondaè in formato A4. Anche queste

versioni sonoreseinterattive dai QR Codee dai link cliccabili, che
ottimizzano l'accessibilitàel'esperienzadell'utente.

Scegliere le soluzioni più idonee alle

varie esigenzeinstallative è oggi anco-

ra più semplice grazie a " Scelti. Per

te", un nuovo strumento di comunica-

zione versatile edefficace, frattodi un
lavoro di ascolto delle esigenzee delle

preferenzedei clienti cheogni giorno

vendonoe utilizzano i prodotti di Ha-

ger Bocchiotti.

La guida comprendeuna breve presen-

tazione aziendale,cheinclude diversi

contenuticomela storia e l'offertacom-

pleta suddivisa per ambiente applicati-

vo ma, soprattutto, una selezione
dei prodotti di flusso preferiti dai clien-

ti HagerBocchiotti. Nel dettaglio, tra i

prodotti preferitidi uso quotidianosono

stati inseriti sia i centralini da paretePa-
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Hager Bocchiotti: una nuova guida

maestri.it/hager-bocchiotti-una-nuova-guida

.

Scelti.

Per te.
Prodottiselezionati.
Perirtuatillowஷாஜமன்னன்

H

:hager8naermern

Scegliere le soluzioni più idonee alle varie esigenze installative è oggi ancora più semplice grazie

a "Scelti. Per te", un nuovo strumento di comunicazione versatile ed efficace, frutto di un lavoro di

ascolto delle esigenze e delle preferenze dei clienti che ogni giorno vendono e utilizzano i prodotti

di Hager Bocchiotti. La guida comprende una breve presentazione aziendale, che include diversi

contenuti come la storia e l'offerta completa suddivisa per ambiente applicativo ma, soprattutto,

una selezione dei prodotti di flusso preferiti dai clienti Hager Bocchiotti. Nel dettaglio, tra i prodotti

preferiti di uso quotidiano sono stati inseriti sia i centralini da parete Pablo IP65, Pablo IP40

Design e IP40 Standard sia quelli da incasso Pablo Style. Nello stesso layout di presentazione si

trovano anche le cassette di derivazione Pico, i quadri in vetroresina Pedro, i quadri di

distribuzione terminale vegaD e gli interruttori per il residenziale. Ultima, ma non per importanza,

la gamma di tubi e guaine nonché i minicanali TMR, TMC e TMU con i relativi accessori. Per la

versione cartacea è stato scelto formato innovativo: si tratta di un resistente pieghevole a 6 ante

16×32 cm con apertura a fisarmonica: un visual originale perfetto per presentare le linee di

prodotto selezionate attraverso una "guida alla scelta" in forma sinottica. Una presentazione chiara

e immediata che permette di creare soluzioni installative complete in modo intuitivo e veloce. In un

solo colpo d'occhio è possibile identificare la tipologia di prodotto di interesse e gli accessori

corrispondenti alla dimensione o al numero di moduli scelti. Abbinare le diverse gamme per

completare l'impianto a regola d'arte risulta, quindi, estremamente semplice. In linea con la

strategia eco-digitale di Hager Bocchiotti, la guida è stampata su carta FSC® da 250 gr e punta

sull'interattività. Scansionando i QR Code presenti nella versione cartacea, tramite smartphone o

tablet, è possibile navigare sul sito hager-bocchiotti.com e approfondire nel dettaglio le singole

linee di prodotto, con le caratteristiche tecniche e utili consigli per l'installazione. Infine, per una

maggiore fruibilità sono state realizzate anche due versioni digitali dello strumento. La prima

rispecchia l'ordine di lettura della brochure cartacea, mentre la seconda è in formato A4. Anche

queste versioni sono rese interattive dai QR Code e dai link cliccabili, che ottimizzano

l'accessibilità e l'esperienza dell'utente.
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Brochure “Scelti. Per Te”: i prodotti di
uso quotidiano di Hager Bocchiotti

“Scelti. Per te.” è la nuova brochure in cui Hager Bocchiotti ha selezionato i prodotti di
flusso più usati nelle installazioni, tra cui i centralini da parete Pablo IP65, Pablo IP40
Design e IP40 Standard

“Scelti. Per te.” è la nuova brochure realizzata da Hager Bocchiotti per presentare le
soluzioni proposte dall’azienda più impiegate nelle installazioni di tutti i giorni. La guida,
che include anche alcuni utili informazioni sulla società (la storia e la gamma produttiva
suddivisa per applicazione), è ora disponibile sia online sia in versione cartacea.
“Scelti. Per te”: una selezione dei prodotti di flusso più utilizzati

La guida, uno strumento facile da consultare, nasce da un lavoro di ascolto
dell’azienda e riporta le preferenze degli utilizzatori di soluzioni Hager Bocchiotti e, in
particolare, una selezione dei prodotti di flusso.

Tra le soluzioni più utilizzate ci sono i centralini da parete Pablo IP65, Pablo IP40
Design e IP40 Standard, oltre a quelli da incasso Pablo Style. Di uso comune sono
anche le cassette di derivazione Pico, i quadri in vetroresina Pedro, i quadri di
distribuzione terminale vegaD e gli interruttori destinati al settore residenziale. Infine, la
brochure presenta anche la linea di tubi e guaine e i minicanali TMR, TMC e TMU,
insieme ai relativi accessori.
Attenzione all’ambiente e interattività

La versione cartacea della guida è costituita da un pieghevole a 6 ante 16×32 cm con
un’apertura a fisarmonica. Il visual elegante mostra i prodotti in maniera chiara e
consente al professionista di creare soluzioni installative complete in modo semplice. Si
riesce infatti a individuare, in un solo colpo d’occhio, il tipo di prodotto e i relativi
accessori in base a dimensione e numero di moduli scelti.

In accordo all’attenzione dell’azienda all’ambiente e alla sua strategia eco-digitale, la
brochure è stata stampata su carta FSC da 250 gr e ha tra i suoi punti forza l’interattività,
grazie alla possibilità di scansionare i QR Code presenti.

La brochure “Scelti. Per te” è stata realizzata anche in due diverse versioni digitali: una
che riprende l’ordine di lettura della guida in formato cartaceo, l’altra in formato A4.
Vuoi rimanere aggiornato sui contenuti di ElettricoMagazine?
Iscriviti alla nostra newsletter!
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HAGER - "Catalogo Generale - Edizione 01"

mercatototale.com/produzione/cataloghi-corsi-webinar/14336_hager-catalogo-generale-

edizione-01.html

Comunicazione HAGER

Tutto il mondo Hager Bocchiotti a portata di mano con il "Catalogo Generale - Edizione 01"
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CatalogoGeneraleEdizione01
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Uno strumento completo, interattivo e di facile consultazione che, grazie anche ad
approfondimenti tecnici fruibili in modalità digitale, consente di esplorare e approfondire

l'ampia offerta di Hager Bocchiotti in modo semplice e veloce.

Milano, 17 aprile 2024 - Scoprire le soluzioni offerte da Hager Bocchiotti è ora più facile e

immediato grazie al "Catalogo Generale - Edizione 01", che evidenzia un approccio innovativo e

crossmediale nella presentazione dell'azienda, nella sua unicità di proposta commerciale. Per la

prima volta, il catalogo unisce l'offerta di prodotti Hager, nella prima parte, e quella di prodotti

Bocchiotti, nella seconda, rendendo la consultazione dell'intero portafoglio prodotti più fluida e

collegata.

Il catalogo è disponibile in formato digitale, scaricabile dalla pagina web dedicata sul sito hager-

bocchiotti.com, in cui è anche possibile sfogliarlo tramite un comodo visualizzatore online.

Il formato cartaceo è stampato su carta proveniente da foreste gestite responsabilmente (FSC®)

utilizzando materiali e lavorazioni di qualità. In particolare, la copertina sporgente, in carta goffrata

da gr. 320, avvolge e protegge le pagine del catalogo come un guscio ed è riconoscibile al tatto.

La sua peculiarità dal punto di vista cartotecnico è la presenza di un inserto che identifica

immediatamente, sia a catalogo chiuso che aperto, l'inizio della sezione Bocchiotti e che invita,

quindi, anche alla sua apertura.
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In linea con l'approccio alla sostenibilità ambientale, Hager Bocchiotti punta molto anche

sull'interazione del catalogo con il mondo digitale. Sono presenti oltre 300 QR Code che

consentono all'utente di vivere un'esperienza di navigazione aumentata, garantendo così la libertà

di esplorare al di là dello specifico contenuto dello strumento. Infatti, i QR Code rappresentano la

porta di accesso ad ulteriori duemila pagine di allegati dematerializzati, come inserti tecnici,

brochure e documenti di approfondimento, oltre che video tutorial e pagine web dedicate ai

prodotti.

La versione PDF del catalogo offre un vantaggio aggiuntivo rispetto a quella cartacea grazie alla

possibilità di utilizzare indici e riferimenti di pagina cliccabili. Questa funzionalità rende più
semplice e veloce la ricerca delle informazioni e delle sezioni di interesse.

Tra le novità vi sono le pagine introduttive, realizzate con l'obiettivo di fornire uno strumento che

racconti chi è Hager Bocchiotti, la storia, la vision e presenti l'offerta di prodotti e soluzioni

attraverso una nuova chiave di lettura.

Infine, le sezioni prodotto sono state modificate, sia a livello di impaginazione sia a livello di

contenuto, per migliorarne la consultazione e, di conseguenza, rispondere in maniera ancora più
attenta alle esigenze dei clienti. In particolare, le pagine focus sono state inserite all'inizio dei

capitoli per anticipare le caratteristiche applicative delle linee di prodotto e sono stati aggiunti

alcuni approfondimenti, tabelle, icone e guide alla scelta.

In conclusione, il "Catalogo Generale - Edizione 01" è uno strumento completo e particolarmente

adatto a tutti coloro che nella filiera del materiale elettrico vogliono avere il mondo Hager

Bocchiotti a portata di mano!

LINKS

Scarica il "Catalogo Generale - Edizione 01" di Hager Bocchiotti.

Tutti i diritti riservati

mercatototale.com
URL : http://www.mercatototale.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

17 aprile 2024 - 15:01 > Versione online

P.24

https://www.mercatototale.com/produzione/cataloghi-corsi-webinar/14336_hager-catalogo-generale-edizione-01.html


L'offerta Hager Bocchiotti nel “Catalogo
Generale – Edizione 01”

Scoprire le soluzioni offerte da Hager Bocchiotti è ora più facile e immediato grazie al
“Catalogo Generale – Edizione 01”, che evidenzia un approccio innovativo e
crossmediale nella presentazione dell’azienda, nella sua unicità di proposta
commerciale. Per la prima volta, il catalogo unisce l’offerta di prodotti Hager, nella prima
parte, e quella di prodotti Bocchiotti, nella seconda, rendendo la consultazione dell’intero
portafoglio prodotti più fluida e collegata.

Il catalogo è disponibile in formato digitale, scaricabile dalla pagina web dedicata sul sito
hager-bocchiotti.com, in cui è anche possibile sfogliarlo tramite un comodo
visualizzatore online.

Il formato cartaceo è stampato su carta proveniente da foreste gestite responsabilmente
(FSC®) utilizzando materiali e lavorazioni di qualità. In particolare, la copertina
sporgente, in carta goffrata da gr. 320, avvolge e protegge le pagine del catalogo come
un guscio ed è riconoscibile al tatto. La sua peculiarità dal punto di vista cartotecnico è la
presenza di un inserto che identifica immediatamente, sia a catalogo chiuso che aperto,
l’inizio della sezione Bocchiotti e che invita, quindi, anche alla sua apertura.

In linea con l’approccio alla sostenibilità ambientale, Hager Bocchiotti punta molto anche
sull’interazione del catalogo con il mondo digitale. Sono presenti oltre 300 QR Code che
consentono all’utente di vivere un’esperienza di navigazione aumentata, garantendo
così la libertà di esplorare al di là dello specifico contenuto dello strumento. Infatti, i QR
Code rappresentano la porta di accesso ad ulteriori duemila pagine di allegati
dematerializzati, come inserti tecnici, brochure e documenti di approfondimento, oltre
che video tutorial e pagine web dedicate ai prodotti.

La versione PDF del catalogo offre un vantaggio aggiuntivo rispetto a quella cartacea
grazie alla possibilità di utilizzare indici e riferimenti di pagina cliccabili. Questa
funzionalità rende più semplice e veloce la ricerca delle informazioni e delle sezioni di
interesse.

Tra le novità vi sono le pagine introduttive, realizzate con l’obiettivo di fornire uno
strumento che racconti chi è Hager Bocchiotti, la storia, la vision e presenti l’offerta di
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prodotti e soluzioni attraverso una nuova chiave di lettura.

Infine, le sezioni prodotto sono state modificate, sia a livello di impaginazione sia a livello
di contenuto, per migliorarne la consultazione e, di conseguenza, rispondere in maniera
ancora più attenta alle esigenze dei clienti. In particolare, le pagine focus sono state
inserite all’inizio dei capitoli per anticipare le caratteristiche applicative delle linee di
prodotto e sono stati aggiunti alcuni approfondimenti, tabelle, icone e guide alla scelta.

In conclusione, il “Catalogo Generale – Edizione 01” è uno strumento completo e
particolarmente adatto a tutti coloro che nella filiera del materiale elettrico vogliono avere
il mondo Hager Bocchiotti a portata di mano!

Scarica il “Catalogo Generale – Edizione 01” di Hager Bocchiotti.
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Hager Bocchiotti presenta il “Catalogo
Generale – Edizione 01”
Hager Bocchiotti
19 Aprile 2024

Scoprire le soluzioni offerte da Hager Bocchiotti è ora più facile e immediato grazie al
“Catalogo Generale – Edizione 01”, che evidenzia un approccio innovativo e
crossmediale nella presentazione dell’azienda, nella sua unicità di proposta
commerciale. Per la prima volta, il catalogo unisce l’offerta di prodotti Hager, nella prima
parte, e quella di prodotti Bocchiotti, nella seconda, rendendo la consultazione dell’intero
portafoglio prodotti più fluida e collegata.

Il catalogo è disponibile in formato digitale, scaricabile dalla pagina web dedicata
sul sito hager-bocchiotti.com, in cui è anche possibile sfogliarlo tramite un comodo
visualizzatore online.

Il formato cartaceo è stampato su carta proveniente da foreste gestite responsabilmente
(FSC) utilizzando materiali e lavorazioni di qualità. In particolare, la copertina sporgente,
in carta goffrata da gr. 320, avvolge e protegge le pagine del catalogo come un guscio
ed è riconoscibile al tatto. La sua peculiarità dal punto di vista cartotecnico è la presenza
di un inserto che identifica immediatamente, sia a catalogo chiuso che aperto, l’inizio
della sezione Bocchiotti e che invita, quindi, anche alla sua apertura.

In linea con l’approccio alla sostenibilità ambientale, Hager Bocchiotti punta molto
anche sull’interazione del catalogo con il mondo digitale. Sono presenti oltre 300
QR Code che consentono all’utente di vivere un’esperienza di navigazione aumentata,
garantendo così la libertà di esplorare al di là dello specifico contenuto dello strumento.
Infatti, i QR Code rappresentano la porta di accesso ad ulteriori duemila pagine di
allegati dematerializzati, come inserti tecnici, brochure e documenti di approfondimento,
oltre che video tutorial e pagine web dedicate ai prodotti.

La versione PDF del catalogo offre un vantaggio aggiuntivo rispetto a quella cartacea
grazie alla possibilità di utilizzare indici e riferimenti di pagina cliccabili. Questa
funzionalità rende più semplice e veloce la ricerca delle informazioni e delle sezioni di
interesse.

Tra le novità vi sono le pagine introduttive, realizzate con l’obiettivo di fornire uno
strumento che racconti chi è Hager Bocchiotti, la storia, la vision e presenti l’offerta di
prodotti e soluzioni attraverso una nuova chiave di lettura.
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Infine, le sezioni prodotto sono state modificate, sia a livello di impaginazione sia a livello
di contenuto, per migliorarne la consultazione e, di conseguenza, rispondere in
maniera ancora più attenta alle esigenze dei clienti. In particolare, le pagine focus sono
state inserite all’inizio dei capitoli per anticipare le caratteristiche applicative delle linee di
prodotto e sono stati aggiunti alcuni approfondimenti, tabelle, icone e guide alla scelta.

Tutti i diritti riservati

nt24.it
URL : http://www.nt24.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

19 aprile 2024 - 07:02 > Versione online

P.28

https://nt24.it/2024/04/hager-bocchiotti-catalogo/


Home/Info dalle aziende/"Scelti. Per te.": la brochure di Hager Bocchiotti che racchiudei prodotti più utilizzati

per le installazioni quotidiane

"Scelti. Per te.": la brochure di Hager Bocchiotti che

racchiude i prodotti più utilizzati per le installazioni

quotidiane

Hager Bocchiotti

22/04/2024

Hager Bocchiotti presenta "Scelti. Per te.": la nuova brochure, disponibile in formato

cartaceo e digitale, che semplifica la scelta della soluzione più adatta alle proprie

esigenze installative.

Lo strumento, versatile ed efficace, nasce dall'ascolto quotidiano delle richieste dei

clienti che ogni giorno utilizzano i prodotti di Hager Bocchiotti con l'obiettivo di

offrire loro una selezione dei prodotti più utilizzati e un'utile panoramica

dell'azienda.

A cura di: Laura Murgia

:hager8wocomm|Scelti,Perte.
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La guida è pensata quale strumento completo e include una veloce panoramica

dell'azienda, dove vengono approfonditi storia e offerta completa suddivisa per

settore applicativo. Ampio spazio è invece dato ai prodotti di punta di Hager

Bocchiotti che hanno riscosso maggiore successo nella clientela.

Molti i prodotti preferiti di uso quotidiano: i centralini da parete Pablo IP65, Pablo

IP40 Design e IP40 Standard e quelli da incasso Pablo Style; le cassette di

derivazione Pico, i quadri in vetroresina Pedro, i quadri di distribuzione terminale

vegaD e gli interruttori destinati al segmento residenziale. Infine, la linea di tubi e

guaine e i minicanali TMR, TMC e TMU con i rispettivi accessori.

Un nuovo ed efficace formato per la versione

cartacea

Per la versione cartacea di "Scelti. Per te." la scelta è ricaduta su un resistente

pieghevole a 6 ante 16x32cm, con apertura a fisarmonica. Grazie a un visual

creativo, le linee prodotto sono presentate attraverso una "guida alla scelta" in

forma sinottica. L'esposizione dei prodotti, chiara e immediata, semplifica

significativamente la scelta, e di conseguenza la realizzazione, di soluzioni

installative su misura e complete.

La grafica restituisce in maniera immediata una visione completa dei prodotti, subito

distinguibili per tipologia e accessori in dotazione corrispondenti alla dimensione o al

numero di moduli scelti. Notevolmente facilitata risulta quindi anche

la combinazione di linee diverse.

L'attenzione all'ambiente è rispettata dalla brochure anche nel suo formato cartaceo:

seguendo una filosofia eco-digitale, Hager Bocchiotti stampa infatti la sua guida su

carta FSC® da 250gr e include l'interattività, inserendo QR Code che danno

accesso al sito web aziendale. In questo modo cartaceo e digitale comunicano e si

completano a vicenda, e il secondo funge da finestra di approfondimento sulle

singole linee prodotto, arricchendole di informazioni utili quali caratteristiche

tecniche e consigli per l'installazione.

Per l'online sono invece previste due versioni, progettate per garantire assoluta

fruibilità: la prima rispecchia l'ordine di lettura della brochure cartacea, la seconda ha

invece un formato A4; e sono dotate entrambe di QR Code e link cliccabili per

ottimizzare al massimo accessibilità e user experience.
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Catalogo GeneraleHager Bocchiotti

Scoprire le soluzioni offerte da Hager Bocchiotti è più facile e imme-

diato grazie al "Catalogo Generale - Edizione 01", che evidenzia un

approccio innovativo ecrossmediale nella presentazionedell'azien-

da. Per la prima volta, il catalogo unisce l'offerta di prodotti Hager,

nella prima parte, e quella di prodotti Bocchiotti, nella seconda,ren-

dendo la consultazione dell'intero portafoglio prodotti più fluida e
collegata. Il catalogo è disponibile in formato digitale, scaricabile

dalla pagina web dedicatasul sito hager- bocchiotti. com, in cuiè an-

che possibile sfogliarlo tramite un comodo visualizzatore online.

Il formato cartaceo è stampato su carta proveniente da foreste ge-

stite responsabilmente (FSC® ) utilizzando materiali e lavorazioni di

qualità. In linea con l'approccio alla sostenibilità ambientale, Hager

Bocchiotti punta molto anche sull'interazione del catalogo con il

mondo digitale. Sono presenti oltre 300 QR Code che consentono

all'utente di vivere un'esperienzadi navigazione aumentata, garan-

tendo così la libertà di esplorareal di là dello specifico contenuto

dello strumento.

Infatti, i QR Code rappresentanola porta di accessoad ulteriori

duemila pagine di allegati dematerializzati, come inserti tecnici,

brochure e documenti di approfondimento, oltre che video tutoriale
pagine web dedicateai prodotti.

La versione PDF del catalogo offre un vantaggio aggiuntivo rispetto

a quella cartaceagrazie alla possibilità di utilizzare indici e riferi-

menti di pagina cliccabili. Questa funzionalità rende più semplice e
veloce la ricerca delle informazioni e delle sezioni di interesse.

Infine, le sezioni prodotto sono state modificate, sia a livello di im-

paginazione sia a livello di contenuto, per migliorarne la consulta-

zione e, di conseguenza,rispondere in maniera ancora più attenta

alle esigenzedei clienti. In particolare, le pagine focus sono state
inserite all'inizio dei capitoli per anticipare le caratteristiche appli-

cative delle linee di prodotto e sono stati aggiunti alcuni approfon-

dimenti, tabelle, icone e guide alla scelta.
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HagerBocchiotti presentala nuova

praticabrochure
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HAGER BOCCHIOTTI -

CATALOGO GENERALE
Edizione 01
Scoprirelesoluzionioffer-

te da Hager Bocchiotti è

ora più facile e immediato
grazieal "CatalogoGene-

rale - Edizione 01", che
evidenzia un approccio

innovativoe crossmedia-

le nellapresentazionedell'azienda,nellasuaunicitàdi proposta

commerciale.Perla primavolta,il catalogouniscel'offerta di pro-

dotti Hager,nella primaparte,equelladi prodottiBocchiotti,nella

seconda,rendendolaconsultazionedell'interoportafoglio prodotti

più fluida ecollegata.Il catalogoè disponibilein formatodigitale,

scaricabiledalla paginaweb dedicatasul sito hager- bocchiotti.

com, in cui èanche possibilesfogliarlo tramiteuncomodo
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Catalogo Generale Hager Bocchiotti
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Scoprire le soluzioni offerte da Hager Bocchiotti è più facile e immediato grazie

al "Catalogo Generale - Edizione 01", che evidenzia un approccio innovativo e

crossmediale nella presentazione dell'azienda. Per la prima volta, il catalogo unisce

l'offerta di prodotti Hager, nella prima parte, e quella di prodotti Bocchiotti, nella seconda,

rendendo la consultazione dell'intero portafoglio prodotti più fluida e collegata. Il catalogo

è disponibile in formato digitale, scaricabile dalla pagina web dedicata sul sito hager-

bocchiotti.com, in cui è anche possibile sfogliarlo tramite un comodo visualizzatore online.

Il formato cartaceo è stampato su carta proveniente da foreste gestite

responsabilmente (FSC®) utilizzando materiali e lavorazioni di qualità. In linea con

l'approccio alla sostenibilità ambientale, Hager Bocchiotti punta molto anche

sull'interazione del catalogo con il mondo digitale. Sono presenti oltre 300 QR Code che

consentono all'utente di vivere un'esperienza di navigazione aumentata, garantendo così

la libertà di esplorare al di là dello specifico contenuto dello strumento. Infatti, i QR Code

rappresentano la porta di accesso ad ulteriori duemila pagine di allegati dematerializzati,

come inserti tecnici, brochure e documenti di approfondimento, oltre che video tutorial e

pagine web dedicate ai prodotti. La versione PDF del catalogo offre un vantaggio

aggiuntivo rispetto a quella cartacea grazie alla possibilità di utilizzare indici e riferimenti

di pagina cliccabili. Questa funzionalità rende più semplice e veloce la ricerca delle

informazioni e delle sezioni di interesse. Infine, le sezioni prodotto sono state modificate,

sia a livello di impaginazione sia a livello di contenuto, per migliorarne la consultazione e,

di conseguenza, rispondere in maniera ancora più attenta alle esigenze dei clienti. In

particolare, le pagine focus sono state inserite all'inizio dei capitoli per anticipare le

caratteristiche applicative delle linee di prodotto e sono stati aggiunti alcuni

approfondimenti, tabelle, icone e guide alla scelta.
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Hager Bocchiotti presenta "Scelti. Per te."

Scelti.

Per te.
Prodottiselezionati.

chagor8roccmene
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Sceglierele soluzionipiù idonee allevarieesigenzeinstallativeèoggi ancorapiù semplicegraziea"Scelti.
Perte." Sitratta diunnuovo strumento di comunicazioneversatile edefficace,frutto di unlavoro di
ascoltodelleesigenzeedellepreferenzedei clienti cheogni giorno vendonoeutilizzanoi prodotti di

HagerBocchiotti.

Laguidacomprendeunabrevepresentazioneaziendale,cheinclude diversicontenuti comela storiae

l'offerta completa suddivisaperambienteapplicativoma,soprattutto, unaselezionedeiprodotti di flusso

preferiti daiclienti HagerBocchiotti.

Neldettaglio, tra i prodotti preferiti di usoquotidiano sono statiinseriti siai centralinidaparete Pablo

IP65,PabloIP40 DesigneIP40 Standardsia quellidaincassoPabloStyle.Nello stessolayoutdi

presentazionesi trovanoanchele cassettedi derivazionePico,i quadriin vetroresinaPedro,i quadridi
distribuzioneterminalevegaDegli interruttori per il residenziale.Ultima,manonper importanza,la

gammadi tubi e guainenonchéiminicanali TMR,TMCeTMUconi relativiaccessori.

Innovativoil formatoscelto per la versionecartacea.Si tratta di unresistentepieghevolea 6ante16x32cm

con aperturaafisarmonica:unvisualoriginaleperfetto perpresentarele linee diprodotto selezionate

attraversouna"guida allascelta" in forma sinottica. Unapresentazionechiaraeimmediatachepermette

dicrearesoluzioniinstallative complete in modo intuitivo eveloce.

In unsolo colpo d'occhio,infatti, è possibile identificarela tipologia di prodotto di interesseegli

accessoricorrispondenti alladimensioneoalnumerodi moduli scelti. Abbinarele diversegammeper

completarel'impianto aregolad'arterisulta, quindi, estremamentesemplice.

Inlineacon la strategiaeco-digitale di HagerBocchiotti,la guidaè stampatasucartaFSC®da 250gre

punta sull'interattività. Scansionandoi QRCodepresentinellaversionecartacea,tramite smartphoneo
tablet, èpossibilenavigaresulsito web di HagerBocchiotti (hager-bocchiotti.com)e approfondirenel

dettaglio le singolelineedi prodotto, con lecaratteristichetecniche eutili consigliper l'installazione.

Infine,per unamaggiorefruibilità sonostate realizzateanchedueversioni digitali dellostrumento.La

primarispecchia l'ordine di lettura dellabrochurecartacea,mentre lasecondaè informato A4.Anche

questeversionisonoreseinterattive daiQRCodeedai link cliccabili, cheottimizzanol'accessibilitàe

l'esperienzadell'utente.
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Info dalle aziende - Catalogo Generale - Edizione 01 di

Hager Bocchiotti

infobuild.it/info_dalle_aziende/catalogo-generale-edizione-01-hager-bocchiotti-a-portata-di-mano
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Il catalogo è disponibile sul sito hager-bocchiotti.com, dal quale è possibile

scaricarlo in formato digitale o sfogliarlo tramite visualizzatore online.

È disponibile anche in versione cartacea, stampata su carta proveniente da foreste

gestite responsabilmente (FSC®) e creata con materiali e lavorazioni di qualità. La

copertina è realizzata in carta goffrata da gr. 320 che avvolge le pagine del catalogo e

identifica in modo peculiare e immediato il catalogo. Un inserto separa e distingue la

sezione Hager dalla sezione Bocchiotti.

Caratteristica del catalogo è l'importante interazione con il digitale: all'interno

dell'edizione stampata sono infatti presenti oltre 300 QR Code grazie ai quali l'utente

può espandere la propria navigazione. Tramite i QR Code si può accedere ad ulteriori

duemila pagine di allegati dematerializzati, dove consultare inserti tecnici, brochure,

documenti di approfondimento, video tutorial e pagine web.

Nella versione PDF il catalogo è implementato con la possibilità di utilizzare indici e

riferimenti di pagina cliccabili, che rendono la ricerca più immediata.

Fra le novità introdotte dal catalogo ci sono le pagine introduttive, dedicate al racconto

di Hager Bocchiotti, della sua storia e vision.

Un'importante modifica riguarda anche le sezioni prodotto, aggiornate sia a livello di

impaginazione che di contenuto così da facilitarne la consultazione e rendere più
puntuale la risposta alle esigenze dei clienti.

Tutti i capitoli sono introdotti da pagine focus che anticipano le caratteristiche

applicative delle linee di prodotto, e sono completi di approfondimenti, tabelle e

icone che aiutano gli utenti nella scelta.
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Il nuovo Catalogo Generale – Edizione 01
di Hager Bocchiotti è interattivo

Il nuovo “Catalogo Generale – Edizione 01” di Hager Bocchiotti rappresenta uno
strumento facile da consultare per gli utenti che vogliono conoscere le soluzioni per la
filiera del materiale elettrico proposte dall’azienda

Hager Bocchiotti presenta il nuovo “Catalogo Generale – Edizione 01”. Lo strumento,
facile da consultare e completo nei contenuti, ospita per la prima volta sia i prodotti
Hager (prima parte) sia le soluzioni Bocchiotti (seconda parte). La pubblicazione
presenta quindi l’intero portafoglio delle proposte aziendali.
Soluzioni per la filiera del materiale elettrico

La pubblicazione – in cui vengono descritti soluzioni e materiali per gli impianti elettrici –
può essere scaricata in formato digitale dal sito istituzionale della società e può essere
sfogliata grazie il visualizzatore online, molto semplice da usare.
La versione cartacea è stata stampata scegliendo una carta che proviene da foreste
gestite responsabilmente (FSC®) e presenta lavorazioni preziose e insieme sostenibili,
come quella copertina sporgente, realizzata in carta goffrata da gr 320. Un’altra
peculiarità è rappresentata dall’inserto che aiuta a individuare, anche a pubblicazione
chiusa, l’inizio della sezione dedicata a Bocchiotti.
Catalogo Generale – Edizione 01: interattività e documenti per approfondire

Un altro aspetto curato dall’azienda è l’interattività del catalogo: la pubblicazione
contiene più di 300 QR Code che permettono a chi legge di accrescere la propria
esperienza di navigazione, esplorando nuovi contenuti.
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Dai QR Code è infatti possibile accedere a oltre duemila pagine di file per approfondire
la conoscenza del mondo Hager Bocchiotti: non solo inserti tecnici e brochure, ma
anche video tutorial e pagine web dedicate alle soluzioni proposte.
La versione PDF della pubblicazione consente all’utente di usare indici e riferimenti di
pagina cliccabili, velocizzando la ricerca delle informazioni.
Le sezioni prodotto

Un altro elemento nuovo del Catalogo Generale – Edizione 01 è rappresentato dalle
pagine introduttive, che raccontano la storia della società e la sua vision a chi ancora
non la conosce.
Inoltre, le sezioni prodotto sono state migliorate, sia per quanto riguarda
l’impaginazione sia le informazioni contenute, per semplificare ulteriormente lettura e
consultazione. Nel dettaglio, è stato scelto di inserire le pagine focus all’inizio dei
capitoli in modo da evidenziare le caratteristiche applicative delle linee di prodotto,
aggiungendo approfondimenti, tabelle e guide alla scelta.
Vuoi rimanere aggiornato sui contenuti di ElettricoMagazine?
Iscriviti alla nostra newsletter!
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MERCATO TOTALE - Produzione - Web,

App, Social, Sponsor

Comunicazione HAGER

Hager Bocchiotti presenta il nuovo sito web che offre una navigazione completa,

intuitiva e coinvolgente

Facile da consultare grazie ai filtri e alle funzioni di ricerca veloce, il nuovo portale

è uno strumento pratico e versatile, che presenta contenuti rinnovati e migliorati,

sviluppato per supportare gli utenti nel loro lavoro quotidiano.

Hager Bocchiotti presenta il nuovo sito web, disponibile all'indirizzo hager.com/it, una

piattaforma online completamente rinnovata nel layout grafico e nei contenuti per offrire

la migliore esperienza digitale possibile, mantenendo sempre le esigenze dei clienti al
centro.

Il dominio internazionale favorisce l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) e riflette

la portata globale del Gruppo di cui fa parte l'azienda, pur mantenendo le specificità di

Hager Bocchiotti ben visibili all'interno del sito.

Il design moderno e lineare trasmette un'immagine attuale e in sintonia con il modo di

navigare degli utenti più giovani, ma non solo. Infatti, l'interfaccia responsive è

particolarmente intuitiva per chi naviga da dispositivi mobile come tablet e smartphone.

Per offrire un'esperienza di navigazione migliorata ed efficiente è stata introdotta una

modalità di ricerca avanzata attraverso barra e filtri, che permettono di accedere alle

informazioni di interesse con un solo click.

Già dall'homepage si identificano le sezioni principali del nuovo sito: le soluzioni, i

prodotti in evidenza, le ultime novità e l'area formazione e supporto. Inoltre, gli utenti

possono visualizzare rapidamente gli argomenti di rilievo grazie allo slider in testa

all'homepage, che mostra i contenuti in modo accattivante e immediato.

La sezione dedicata alle soluzioni fornisce ulteriori chiavi di lettura dell'offerta

commerciale di Hager Bocchiotti sviluppando diversi customer journey organizzati per

settori, applicazioni e target. Gli utenti possono, infatti, scegliere di esplorare i contenuti

riguardanti la tipologia di ambiente, l'applicazione o il mercato verticale di interesse, ma

anche di seguire il flusso di navigazione dedicato alla propria categoria lavorativa

(installatore, quadrista e progettista).

Il sito presenta anche una rinnovata struttura del catalogo elettronico che semplifica la
ricerca dei prodotti tramite navigazione per gerarchia prodotti, parole chiave e filtri. In

questo modo, si raggiunge in pochi click la pagina dedicata al singolo prodotto con

informazioni chiare e di facile fruizione. Oltre alle informazioni tecniche, ai servizi e alla

documentazione correlata, è possibile verificare quali componenti e accessori sono

associati e completano il prodotto.

L'area download consente di accedere a documentazione, app, software e al nuovo

Catalogo Generale - Edizione 01 che presenta l'intera gamma di soluzioni Hager
Bocchiotti. Inoltre, è stato completamente rivisto il Centro download dedicato alla

documentazione tecnica, ora più moderno e user-friendly.

Il sito è dotato di una sezione dedicata a formazione e supporto che propone una ricca

offerta di corsi in presenza e video tutorial, in continua espansione, e risposte alle

domande frequenti (FAQ).

Infine, è stata ulteriormente sviluppata la sezione che permette di approfondire chi

siamo: dalla storia, alla vision, dalla mission all'impegno verso la sostenibilità ambientale

di Hager Bocchiotti, oltre alle ultime novità riguardanti l'azienda e i prodotti nell'area
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news.

"Salire a bordo e navigare nel nostro nuovo portale web - sottolinea Maurizio Casole,

System and Solution Manager di Hager Bocchiotti - offre un'esperienza immersiva

all'interno dell'ampia offerta prodotti di Hager e Bocchiotti, attraverso un catalogo

elettronico completamente rinnovato nelle funzionalità".

"Abbiamo perfezionato contenuti e interattività per una user experience completa e

coinvolgente - prosegue Francesca Travaglini, Digital Experience & Communication

Specialist - sviluppando customer journey dedicati che aiutano gli utenti a trovare

facilmente le migliori soluzioni per le varie esigenze".
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Sito web Hager Bocchiotti: informazioni
e soluzioni a portata di clic

Facile da consultare grazie ai filtri e alle funzioni di ricerca veloce, il nuovo Sito web
Hager Bocchiotti è uno strumento pratico e versatile, che presenta contenuti rinnovati e
migliorati, sviluppato per supportare gli utenti nel loro lavoro quotidiano

Completamente rinnovato nel layout grafico e nei contenuti, il nuovo sito web Hager
Bocchiotti offre la migliore esperienza digitale possibile, mantenendo sempre le
esigenze dei clienti al centro.

Il design moderno e lineare trasmette un’immagine attuale e in sintonia con il modo di
navigare degli utenti più giovani, ma non solo. Infatti, l’interfaccia responsive è
particolarmente intuitiva per chi naviga da dispositivi mobile come tablet e smartphone.

Per offrire un’esperienza di navigazione migliorata ed efficiente è stata introdotta una
modalità di ricerca avanzata attraverso barra e filtri, che permettono di accedere alle
informazioni di interesse con un solo click.
Sito web Hager Bocchiotti: le peculiarità

Nell’homepage si identificano le sezioni principali del nuovo sito:
le soluzioni,•
i prodotti in evidenza,•
le ultime novità,•
l’area formazione e supporto.•

Inoltre, gli utenti possono visualizzare rapidamente gli argomenti di rilievo grazie allo
slider in testa all’homepage, che mostra i contenuti in modo accattivante e immediato.

La sezione dedicata alle soluzioni fornisce ulteriori chiavi di lettura dell’offerta
commerciale di Hager Bocchiotti sviluppando diversi customer journey organizzati per
settori, applicazioni e target. Gli utenti possono, infatti, scegliere di esplorare i
contenuti riguardanti la tipologia di ambiente, l’applicazione o il mercato verticale di
interesse, ma anche di seguire il flusso di navigazione dedicato alla propria categoria
lavorativa (installatore, quadrista e progettista).
Ricerca dei prodotti facilitata

Il sito presenta anche una rinnovata struttura del catalogo elettronico che semplifica la
ricerca dei prodotti tramite navigazione per gerarchia prodotti, parole chiave e filtri. In
questo modo, si raggiunge in pochi click la pagina dedicata al singolo prodotto con
informazioni chiare e di facile fruizione.

Oltre alle informazioni tecniche, ai servizi e alla documentazione correlata, è possibile
verificare quali componenti e accessori sono associati e completano il prodotto.
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L’area download consente di accedere a documentazione, app, software e al nuovo
Catalogo Generale – Edizione 01 che presenta l’intera gamma di soluzioni Hager
Bocchiotti. Inoltre, è stato completamente rivisto il Centro download dedicato alla
documentazione tecnica, ora più moderno e user-friendly.

Il sito è dotato di una sezione dedicata a formazione e supporto che propone una
ricca offerta di corsi in presenza e video tutorial, in continua espansione, e risposte alle
domande frequenti (FAQ).
Infine, è stata sviluppata la sezione che permette di approfondire la storia, la vision e la
mission dell’azienda, oltre all’impegno verso la sostenibilità ambientale.
Vuoi rimanere aggiornato sui contenuti di ElettricoMagazine?
Iscriviti alla nostra newsletter!
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Il nuovo sito web di Hager Bocchiotti
Hager Bocchiotti
20 Giugno 2024

Hager Bocchiotti presenta il nuovo sito web, disponibile all’indirizzo hager.com/it, una
piattaforma online completamente rinnovata nel layout grafico e nei contenuti per offrire
la migliore esperienza digitale possibile, mantenendo sempre le esigenze dei clienti al
centro.

Il dominio internazionale favorisce l’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) e riflette
la portata globale del Gruppo di cui fa parte l’azienda, pur mantenendo le specificità di
Hager Bocchiotti ben visibili all’interno del sito. Il design moderno e lineare trasmette
un’immagine attuale e in sintonia con il modo di navigare degli utenti più giovani, ma non
solo. Infatti, l’interfaccia responsive è particolarmente intuitiva per chi naviga da
dispositivi mobile come tablet e smartphone.

Per offrire un’esperienza di navigazione migliorata ed efficiente è stata introdotta una
modalità di ricerca avanzata attraverso barra e filtri, che permettono di accedere alle
informazioni di interesse con un solo click. Già dall’homepage si identificano le sezioni
principali del nuovo sito: le soluzioni, i prodotti in evidenza, le ultime novità e l’area
formazione e supporto. Inoltre, gli utenti possono visualizzare rapidamente gli argomenti
di rilievo grazie allo slider in testa all’homepage, che mostra i contenuti in modo
accattivante e immediato.

La sezione dedicata alle soluzioni fornisce ulteriori chiavi di lettura dell’offerta
commerciale di Hager Bocchiotti sviluppando diversi customer journey organizzati per
settori, applicazioni e target. Gli utenti possono, infatti, scegliere di esplorare i contenuti
riguardanti la tipologia di ambiente, l’applicazione o il mercato verticale di interesse, ma
anche di seguire il flusso di navigazione dedicato alla propria categoria lavorativa
(installatore, quadrista e progettista).

Il sito presenta anche una rinnovata struttura del catalogo elettronico che semplifica
la ricerca dei prodotti tramite navigazione per gerarchia prodotti, parole chiave e filtri. In
questo modo, si raggiunge in pochi click la pagina dedicata al singolo prodotto con
informazioni chiare e di facile fruizione. Oltre alle informazioni tecniche, ai servizi e alla
documentazione correlata, è possibile verificare quali componenti e accessori sono
associati e completano il prodotto.

L’area download consente di accedere a documentazione, app, software e al nuovo
Catalogo Generale – Edizione 01 che presenta l’intera gamma di soluzioni Hager
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Bocchiotti. Inoltre, è stato completamente rivisto il Centro download dedicato alla
documentazione tecnica, ora più moderno e user-friendly.

Il sito è dotato di una sezione dedicata a formazione e supporto che propone una
ricca offerta di corsi in presenza e video tutorial, in continua espansione, e risposte alle
domande frequenti (FAQ). Infine, è stata ulteriormente sviluppata la sezione che
permette di approfondire chi siamo: dalla storia, alla vision, dalla mission all’impegno
verso la sostenibilità ambientale di Hager Bocchiotti, oltre alle ultime novità riguardanti
l’azienda e i prodotti nell’area news.

“Salire a bordo e navigare nel nostro nuovo portale web – sottolinea Maurizio Casole,
System and Solution Manager di Hager Bocchiotti – offre un’esperienza immersiva
all’interno dell’ampia offerta prodotti di Hager e Bocchiotti, attraverso un catalogo
elettronico completamente rinnovato nelle funzionalità”.
“Abbiamo perfezionato contenuti e interattività per una user experience completa e
coinvolgente – prosegue Francesca Travaglini, Digital Experience & Communication
Specialist – sviluppando customer journey dedicati che aiutano gli utenti a trovare
facilmente le migliori soluzioni per le varie esigenze”.
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Mercato

Hager Bocchiotti presenta il

nuovo sito web

Facile da consultare grazie ai filtri e alle funzioni di ricerca

veloce, il nuovo portale è uno strumento pratico e versatile,

che presenta contenuti rinnovati e migliorati, sviluppato

per supportare gli utenti nel loro lavoro quotidiano
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Carazzazoriebuidingaboutions

Hager Bocchiotti presenta il nuovo sito web, disponibile

all'indirizzo hager.com/it, una piattaforma online

completamente rinnovata nel layout grafico e nei contenuti per

offrire la migliore esperienza digitale possibile, mantenendo

sempre le esigenze dei clienti al centro.

Il dominio internazionale favorisce l'ottimizzazione per i

motori di ricerca (SEO) e riflette la portata globale del Gruppo di
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cui fa parte l'azienda, pur mantenendo le specificità di Hager

Bocchiotti ben visibili all'interno del sito.

Il design moderno e lineare trasmette un'immagine attuale e in

sintonia con il modo di navigare degli utenti più giovani, ma

non solo. Infatti, l'interfaccia responsive è particolarmente

intuitiva per chi naviga da dispositivi mobile come tablet e

smartphone.

Per offrire un'esperienza di navigazione migliorata ed

efficiente è stata introdotta una modalità di ricerca avanzata

attraverso barra e filtri, che permettono di accedere alle

informazioni di interesse con un solo click.

La home page

Già dall'homepage si identificano le sezioni principali del nuovo

sito: le soluzioni, i prodotti in evidenza, le ultime novità e l'area

formazione e supporto. Inoltre, gli utenti possono visualizzare

rapidamente gli argomenti di rilievo grazie allo slider in testa

all'homepage, che mostra i contenuti in modo accattivante e

immediato.

La sezione dedicata alle soluzioni fornisce ulteriori chiavi di

lettura dell'offerta commerciale di Hager Bocchiotti

sviluppando diversi customer journey organizzati per settori,

applicazioni e target. Gli utenti possono, infatti, scegliere di

esplorare i contenuti riguardanti la tipologia di ambiente,

l'applicazione o il mercato verticale di interesse, ma anche di

seguire il flusso di navigazione dedicato alla propria categoria

lavorativa (installatore, quadrista e progettista).

Il sito presenta anche una rinnovata struttura del catalogo

elettronico che semplifica la ricerca dei prodotti tramite
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navigazione per gerarchia prodotti, parole chiave e filtri. In

questo modo, si raggiunge in pochi click la pagina dedicata al

singolo prodotto con informazioni chiare e di facile fruizione.

Oltre alle informazioni tecniche, ai servizi e alla

documentazione correlata, è possibile verificare quali

componenti e accessori sono associati e completano il prodotto.

L'area download

L'area download consente di accedere a documentazione, app,

software e al nuovo Catalogo Generale - Edizione 01 che
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presenta l'intera gamma di soluzioni Hager Bocchiotti. Inoltre,

è stato completamente rivisto il Centro download dedicato alla

documentazione tecnica, ora più moderno e user-friendly.

Il sito è dotato di una sezione dedicata a formazione e supporto

che propone una ricca offerta di corsi in presenza e video

tutorial, in continua espansione, e risposte alle domande

frequenti (FAQ).

Infine, è stata ulteriormente sviluppata la sezione che permette

di approfondire chi siamo: dalla storia, alla vision, dalla mission

all'impegno verso la sostenibilità ambientale di Hager

Bocchiotti, oltre alle ultime novità riguardanti l'azienda e i

prodotti nell'area news.

"Salire a bordo e navigare nel nostro nuovo portale web -

sottolinea Maurizio Casole, System and Solution Manager di

Hager Bocchiotti - offre un'esperienza immersiva all'interno

dell'ampia offerta prodotti di Hager e Bocchiotti, attraverso un

catalogo elettronico completamente rinnovato nelle

funzionalità".

"Abbiamo perfezionato contenuti e interattività per una user

experience completa e coinvolgente - prosegue Francesca

Travaglini, Digital Experience & Communication Specialist -

sviluppando customer journey dedicati che aiutano gli utenti a

trovare facilmente le migliori soluzioni per le varie esigenze".
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Hager Bocchiotti presenta il nuovo sito web

@ commercioelettrico.com/art-3106/hager_bocchiotti_presenta_il_nuovo_sito_web

20/06/2024

Hager Bocchiotti presenta il nuovo sito web, disponibile all'indirizzo hager.com/it, una

piattaforma online completamente rinnovata nel layout grafico e nei contenuti per

offrire la migliore esperienza digitale possibile, mantenendo sempre le esigenze dei clienti

al centro.

Il dominio internazionale favorisce l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) e riflette la

portata globale del Gruppo di cui fa parte l'azienda, pur mantenendo le specificità di

Hager Bocchiotti ben visibili all'interno del sito.

Il design moderno e lineare trasmette un'immagine attuale e in sintonia con il modo di

navigare degli utenti più giovani, ma non solo. Infatti, l'interfaccia responsive è

particolarmente intuitiva per chi naviga da dispositivi mobile come tablet e smartphone.

Per offrire un'esperienza di navigazione migliorata ed efficiente è stata introdotta una

modalità di ricerca avanzata attraverso barra e filtri, che permettono di accedere alle

informazioni di interesse con un solo click.

Già dall'homepage si identificano le sezioni principali del nuovo sito: le soluzioni, i

prodotti in evidenza, le ultime novità e l'area formazione e supporto. Inoltre, gli utenti

possono visualizzare rapidamente gli argomenti di rilievo grazie allo slider in testa

all'homepage, che mostra i contenuti in modo accattivante e immediato.

La sezione dedicata alle soluzioni fornisce ulteriori chiavi di lettura dell'offerta

commerciale di Hager Bocchiotti sviluppando diversi customer journey organizzati per

settori, applicazioni e target. Gli utenti possono, infatti, scegliere di esplorare i contenuti

riguardanti la tipologia di ambiente, l'applicazione o il mercato verticale di interesse, ma

anche di seguire il flusso di navigazione dedicato alla propria categoria lavorativa

(installatore, quadrista e progettista).

Il sito presenta anche una rinnovata struttura del catalogo elettronico che semplifica la

ricerca dei prodotti tramite navigazione per gerarchia prodotti, parole chiave e filtri. In

questo modo, si raggiunge in pochi click la pagina dedicata al singolo prodotto con
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informazioni chiare e di facile fruizione. Oltre alle informazioni tecniche, ai servizi e alla

documentazione correlata, è possibile verificare quali componenti e accessori sono

associati e completano il prodotto.

L'area download consente di accedere a

documentazione, app, software e al nuovo

Catalogo Generale - Edizione 01 che

presenta l'intera gamma di soluzioni Hager

Bocchiotti. Inoltre, è stato completamente

rivisto il Centro download dedicato alla

documentazione tecnica, ora più
moderno e user-friendly.

Il sito è dotato di una sezione dedicata a

formazione e supporto che propone una

ricca offerta di corsi in presenza e video

tutorial, in continua espansione, e risposte

alle domande frequenti (FAQ).

Infine, è stata ulteriormente sviluppata la

sezione che permette di approfondire chi siamo: dalla storia, alla vision, dalla mission

all'impegno verso la sostenibilità ambientale di Hager Bocchiotti, oltre alle ultime novità

riguardanti l'azienda e i prodotti nell'area news.

"Salire a bordo e navigare nel nostro nuovo portale web - sottolinea Maurizio Casole,

System and Solution Manager di Hager Bocchiotti - offre un'esperienza immersiva

all'interno dell'ampia offerta prodotti di Hager e Bocchiotti, attraverso un catalogo

elettronico completamente rinnovato nelle funzionalità".

"Abbiamo perfezionato contenuti e interattività per una user experience completa e

coinvolgente - prosegue Francesca Travaglini, Digital Experience & Communication

Specialist - sviluppando customer journey dedicati che aiutano gli utenti a trovare

facilmente le migliori soluzioni per le varie esigenze".
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Arriva il nuovo Catalogo Generale di
Hager Bocchiotti

Mercato
Uno strumento completo, interattivo e di facile consultazione che, grazie anche ad
approfondimenti tecnici fruibili in modalità digitale, consente di esplorare e approfondire
l’ampia offerta di Hager Bocchiotti in modo semplice e veloce

martedì 25 giugno 2024 -  Redazione Build News

Hager Bocchiotti Catalogo Generale_01
Scoprire le soluzioni offerte da Hager Bocchiotti è ora più facile e immediato grazie al
"Catalogo Generale - Edizione 01", che evidenzia un approccio innovativo e
crossmediale nella presentazione dell’azienda, nella sua unicità di proposta
commerciale. Per la prima volta, il catalogo unisce l'offerta di prodotti Hager, nella prima
parte, e quella di prodotti Bocchiotti, nella seconda, rendendo la consultazione dell’intero
portafoglio prodotti più fluida e collegata.
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Il catalogo digitale

Il catalogo è disponibile in formato digitale,
scaricabile dalla pagina web dedicata sul sito
hager-bocchiotti.com, in cui è anche possibile sfogliarlo
tramite un comodo visualizzatore online.

Il formato cartaceo è stampato su carta proveniente
da foreste gestite responsabilmente (FSC®)
utilizzando materiali e lavorazioni di qualità. In
particolare, la copertina sporgente, in carta goffrata da
gr. 320, avvolge e protegge le pagine del catalogo
come un guscio ed è riconoscibile al tatto. La sua
peculiarità dal punto di vista cartotecnico è la presenza

di un inserto che identifica immediatamente, sia a catalogo chiuso che aperto, l’inizio
della sezione Bocchiotti e che invita, quindi, anche alla sua apertura.
La sostenibilità ambientale

In linea con l’approccio alla sostenibilità ambientale, Hager Bocchiotti punta molto anche
sull’interazione del catalogo con il mondo digitale. Sono presenti oltre 300 QR Code
che consentono all’utente di vivere un’esperienza di navigazione aumentata,
garantendo così la libertà di esplorare al di là dello specifico contenuto dello strumento.
Infatti, i QR Code rappresentano la porta di accesso ad ulteriori duemila pagine di
allegati dematerializzati, come inserti tecnici, brochure e documenti di approfondimento,
oltre che video tutorial e pagine web dedicate ai prodotti.

La versione PDF del catalogo offre un vantaggio aggiuntivo rispetto a quella
cartacea grazie alla possibilità di utilizzare indici e riferimenti di pagina cliccabili. Questa
funzionalità rende più semplice e veloce la ricerca delle informazioni e delle sezioni di
interesse.

Tra le novità vi sono le pagine introduttive, realizzate con l’obiettivo di fornire uno
strumento che racconti chi è Hager Bocchiotti, la storia, la vision e presenti l’offerta di
prodotti e soluzioni attraverso una nuova chiave di lettura.
Le sezioni prodotto

Infine, le sezioni prodotto sono state modificate, sia a livello di impaginazione sia a
livello di contenuto, per migliorarne la consultazione e, di conseguenza, rispondere in
maniera ancora più attenta alle esigenze dei clienti. In particolare, le pagine focus sono
state inserite all’inizio dei capitoli per anticipare le caratteristiche applicative delle linee di
prodotto e sono stati aggiunti alcuni approfondimenti, tabelle, icone e guide alla scelta.

In conclusione, il "Catalogo Generale - Edizione 01" è uno strumento completo e
particolarmente adatto a tutti coloro che nella filiera del materiale elettrico vogliono avere
il mondo Hager Bocchiotti a portata di mano!
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Hager Bocchiotti presenta il nuovo sito
web

Attualità•
Aziende & Mercato•

Editorial staff27 giugno 2024
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Pinterest

WhatsApp

Email

Print

Facile da consultare grazie ai filtri e alle funzioni di ricerca veloce, il nuovo sito
web di Hager Bocchiotti è uno strumento pratico e versatile, che presenta
contenuti rinnovati e migliorati, sviluppato per supportare gli utenti nel loro lavoro
quotidiano.
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Hager Bocchiotti presenta il nuovo sito web, una piattaforma online completamente
rinnovata nel layout grafico e nei contenuti per offrire la migliore esperienza
digitale possibile, mantenendo sempre le esigenze dei clienti al centro.

Il dominio internazionale favorisce l’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) e
riflette la portata globale del Gruppo di cui fa parte l’azienda, pur mantenendo le
specificità di Hager Bocchiotti ben visibili all’interno del sito.

Il design moderno e lineare trasmette un’immagine attuale e in sintonia con il modo di
navigare degli utenti più giovani, ma non solo. Infatti, l’interfaccia responsive è
particolarmente intuitiva per chi naviga da dispositivi mobile come tablet e smartphone.

Per offrire un’esperienza di navigazione migliorata ed efficiente è stata introdotta una
modalità diricerca avanzata attraverso barra e filtri, che permettono di accedere alle
informazioni di interesse con un solo click.

Già dall’homepage si identificano le sezioni principali del nuovo sito: le soluzioni, i
prodotti in evidenza, le ultime novità e l’area formazione e supporto. Inoltre, gli
utenti possono visualizzare rapidamente gli argomenti di rilievo grazie allo slider in testa
all’homepage, che mostra i contenuti in modo accattivante e immediato.

La sezione dedicata alle soluzioni fornisce ulteriori chiavi di lettura dell’offerta
commerciale di Hager Bocchiotti sviluppando diversi customer journey organizzati
per settori, applicazioni e target. Gli utenti possono, infatti, scegliere di esplorare i
contenuti riguardanti la tipologia di ambiente, l’applicazione o il mercato verticale di
interesse, ma anche di seguire il flusso di navigazione dedicato alla propria categoria
lavorativa (installatore, quadrista e progettista).

Il sito presenta anche una rinnovata struttura del catalogo elettronico che semplifica la
ricerca dei prodotti tramite navigazione per gerarchia prodotti, parole chiave e filtri. In
questo modo, si raggiunge in pochi click la pagina dedicata al singolo prodotto con
informazioni chiare e di facile fruizione. Oltre alle informazioni tecniche, ai servizi e alla
documentazione correlata, è possibile verificare quali componenti e accessori sono
associati e completano il prodotto.

L’area download consente di accedere a documentazione, app, software e al nuovo
Catalogo Generale – Edizione 01 che presenta l’intera gamma di soluzioni Hager
Bocchiotti. Inoltre, è stato completamente rivisto il Centro downloaddedicato alla
documentazione tecnica, ora più moderno e user-friendly.

Il sito è dotato di una sezione dedicata a formazione e supporto che propone una ricca
offerta di corsi in presenza e video tutorial, in continua espansione, e risposte alle
domande frequenti (FAQ).

Infine, è stata ulteriormente sviluppata la sezione che permette di approfondire chi
siamo: dalla storia, alla vision, dalla mission all’impegno verso la sostenibilità
ambientale di Hager Bocchiotti, oltre alle ultime novità riguardanti l’azienda e i prodotti
nell’area news.

«Salire a bordo e navigare nel nostro nuovo portale web – sottolinea Maurizio Casole,
System and Solution Manager di Hager Bocchiotti – offre un’esperienza immersiva
all’interno dell’ampia offerta prodotti di Hager e Bocchiotti, attraverso un catalogo
elettronico completamente rinnovato nelle funzionalità».

«Abbiamo perfezionato contenuti e interattività per una user experience completa e
coinvolgente – prosegue Francesca Travaglini, Digital Experience & Communication
Specialist – sviluppando customer journey dedicati che aiutano gli utenti a trovare
facilmente le migliori soluzioni per le varie esigenze».
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Nuovo sito Hager Bocchiotti: intuitivo e

coinvolgente

infobuild.it/info_dalle_aziende/nuovo-sito-web-hager-bocchiotti-completo-intuitivo-e-c

oinvolgente

Laura Murgia

Ideato per supportare gli utenti nel loro lavoro quotidiano, il nuovo portale è uno

strumento pratico e versatile. Grazie ai filtri e alle funzioni di ricerca veloce

consultare i contenuti, rinnovati e implementati, è ancora più facile.

shager&cocommon----

anostravedone

-
- 0

chager&INICEHNUTI :
Energia,canalizzazioniebuildingautomation:
soluzionicompleteperambientilerziari,commerciali,industrialioresi-denziali

--------

Lanostravisione

----

,canalizzazioniebuildingautomation:

Hager Bocchiotti presenta il suo nuovo sito web: una piattaforma online rinnovata nel

layout grafico e nei contenuti progettata per offrire ai clienti la migliore user

experience.

Il sito ha respiro internazionale e riflette la portata globale del Gruppo di cui fa parte

l'azienda, tuttavia mantiene definite le specificità di Hager Bocchiotti, che risultano

ben visibili all'interno della pagina web.

Il design è lineare e contemporaneo, e presenta un'interfaccia responsive,

particolarmente intuitiva anche per chi naviga da dispositivi mobile come tablet e

smartphone.

La modalità di ricerca avanzata, effettuabile tramite barra e filtri rende poi

l'esperienza di navigazione ancora più efficiente.
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La homepage identifica le sezioni principali del nuovo sito:

· soluzioni,

· prodotti in evidenza,

· ultime novità,

· area formazione e

· supporto.

La sezione dedicata alle soluzioni è un'ampia vetrina dell'offerta commerciale di

Hager Bocchiotti, e sviluppa diversi customer journey organizzati per settori,

applicazioni e target. Gli utenti possono infatti esplorare i contenuti in base alla

tipologia di ambiente, all'applicazione o al mercato verticale di interesse, oppure

optare per una navigazione dedicata alla propria categoria lavorativa (installatore,

quadrista e progettista).

Il rinnovamento del sito riguarda anche il catalogo elettronico: semplificato, permette

la ricerca di prodotti per parole chiave e filtri. Inoltre, oltre a riportare informazioni

tecniche e documenti correlati, indica i componenti e gli accessori associabili a

ciascun prodotto.

Tramite l'area download è invece possibile accedere a documentazione, app,

software e al nuovo Catalogo Generale - Edizione 01 che presenta l'intera gamma

di soluzioni dell'azienda.

Si aggiunge la parte del sito dedicata a formazione e supporto che propone una

ricca offerta di corsi, video tutorial e risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Infine, lo spazio riservato alla storia, alla vision e alla mission di Hager Bocchiotti è

stato ampliato.

Maurizio Casole, System and Solution Manager di Hager Bocchiotti spiega: "Salire a

bordo e navigare nel nostro nuovo portale web offre un'esperienza immersiva

all'interno dell'ampia offerta prodotti di Hager e Bocchiotti, attraverso un catalogo

elettronico completamente rinnovato nelle funzionalità".
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Nuovo sito web di Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti presenta il nuovo sito web, disponibile all’indirizzo hager.com/it,
una piattaforma online completamente rinnovata nel layout grafico e nei contenuti per
offrire la migliore esperienza digitale possibile, mantenendo sempre le esigenze dei
clienti al centro.Il dominio internazionale favorisce l’ottimizzazione per i motori di ricerca
(SEO) e riflette la portata globale del Gruppo di cui fa parte l’azienda, pur mantenendo le
specificità di Hager Bocchiotti ben visibili all’interno del sito.Il design moderno e lineare 
trasmette un’immagine attuale e in sintonia con il modo di  navigare degli utenti più
giovani, ma non solo. Infatti, l’interfaccia responsive è particolarmente intuitiva per chi
naviga da dispositivi mobile come tablet e smartphone. É stata introdotta una modalità
di ricerca avanzata attraverso barra e filtri, che permettono di accedere alle informazioni
di interesse con un solo click.
Già dall’homepage si identificano le sezioni principali del nuovo sito: le soluzioni,
i prodotti in evidenza, le ultime novità e l’area formazione e supporto. La sezione
dedicata alle soluzioni fornisce ulteriori chiavi di lettura dell’offerta commerciale di Hager
Bocchiotti sviluppando diversi customer journey organizzati per settori, applicazioni e
target. Gli utenti possono, infatti, scegliere di esplorare i contenuti riguardanti la tipologia
di ambiente, l’applicazione o il mercato verticale di interesse, ma anche di seguire il
flusso di navigazione dedicato alla propria categoria lavorativa (installatore, quadrista e
progettista).Il sito presenta anche una rinnovata struttura del catalogo elettronico che
semplifica la ricerca dei prodotti tramite navigazione per gerarchia prodotti, parole chiave
e filtri. In questo modo, si raggiunge in pochi click la pagina dedicata al singolo
prodotto con informazioni chiare e di facile fruizione. Oltre alle informazioni tecniche, ai
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servizi e alla documentazione correlata, è possibile verificare quali componenti e
accessori sono associati e completano il prodotto.L’area download consente di accedere
a documentazione, app, software e al nuovo Catalogo Generale – Edizione 01 che
presenta l’intera gamma di soluzioni Hager Bocchiotti. Inoltre, è stato completamente
rivisto il Centro download dedicato alla documentazione tecnica, ora più moderno e
user-friendly.Il sito è dotato di una sezione dedicata a formazione e supporto che
propone una ricca offerta di corsi in presenza e video tutorial, in continua espansione, e
risposte alle domande frequenti (FAQ).

28.06.24
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dalleaziendenuovositowebdiHagerBocchiottiHagerilnuovositoweb,disponibileonlinecompletamentecontenutiperoffrirelamiglioresempreleesigenzedeiclientifavoriscel'ottimizzazioneperiportataglobaledelGruppodicuifalespecificitàdiHagerBocchiottidesignmodernoelinearetrasmetteconilmododinavigaredegliutentil'interfacciaresponsiveèilflussodinavigazionededicatoalla(installatore,quadristaeprogettista).unarinnovatastrutturadelcatalogolaricercadeiprodottitramitenavigazioneperchiaveefiltri.Inquestomodo,siraggiungeinpochiclicklapaginadedicataalsingoloprodottoconinformazionialleinformazionitecniche,aiservizieallaèpossibileverificarequalicomponentieBocchiottipresentaall'indirizzohager.com/it.unapiattaformarin-ovatape-enza-riarticolar-se,ro-riahia-c-nesmoppcanellayoutgraficoeneiritorespredigitalepossibile,mantenendoaldiricerca(SEO)eriflettelapartel'azienda,purmantenendobenvisibiliall'internodelsito.Ilun'immagineattualeeinsintoniapiùgiovani,manonsolo.Infatti,maanchediseguirecategorialavorativaIlsitopresentaancheelettronicochesemplificaprodotti,paroleedifacilefruizione.Oltrecorrelata,centro.Ildominiointernazionalementeintuitivadadispositivimobilecometableteperchinavigasmartphone.modalitàdiricercaavanzatadiaccederealleinformazionidisiidentificanolesezioniiprodottiinevidenza,leultimenovitàel'areaformazionefornisceulteriorichiavidiletturadell'offertaBocchiottisviluppandodiversiapplicazionietarget.diesplorareicontenutioilmercatoverticaledicompletanoilprodotto.L'areadownloadapp,softwareealnuovochepresental'interagammadisoluzionistatocompletamenterivistoilCentrotecnica,orapiùmodernoesezionededicataaformazioneesupportochedicorsiinpresenzaevideotutorial,inalledomandefrequenti(FAQ).Éstataintrodottaunaattra-erson-u-tomerguardan-nte-essorion-entetalo-odizionea-erownlo-dser-en-ly.onti-uaviteressecsritiiccsCag-EHgdaufridcnbarraefiltri,chepermettonoconunsoloclick.Giàdall'homepageprincipalidelnuovosito:lesoluzioni,esupporto.LasezionededicataallesoluzionicommercialediHagerjourneyorganizzatipersettori,infatti,sceglierelatipologiadiambiente,l'applicazionesonoassociatiediaccedereadocumentazione,Generale01Bocchiotti.Inoltre,èdedicatoalladocumentazioneIlsitoèdotatodiunaespansione,erisposteGliutentipossono,gerarchiadocumentazioneproponeunariccaofferta

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 48

SUPERFICIE : 49 %

PERIODICITÀ : Mensile


DIFFUSIONE : (15880)

AUTORE : N.D.

1 luglio 2024

P.62



HagerBocchiotti

La gestione intelligente dell'illuminazione è semprepiù strategica anche

per il settore residenziale, in particolare dall'emergenza pandemica,
quandodiversi ambienti dell'abitazione sonodiventati anche luogo di la-

voro. Hager Bocchiotti risponde a questa esigenzacongateway KNX /
DALI, unasoluzionedomoticache consentedi gestire le fonti di luce ar-

tificiale della casa in relazione alle attività svolte nell'arco della giornata

e nel corso dell'anno. Con i nuovi gateway KNX / DALI è possibile offrire

un ambiente confortevole e idoneoalle diverseattività e ai momenti del-

la giornata,attraversoun controllo preciso e personalizzatodell'illumina-

zione. Le funzioni "tunablewhite" e "RGBW" permettonodi regolaredi-

namicamente non
solo l'intensità lumi-

nosa, ma anche la

temperaturae la to-

nalità di colore del-

le lampade DALI

RGBW e tunable
white compatibili. I

gateway KNX / DA-

LI permettono di

adattare facilmente

le fonti luminose al-

la disponibilità di

luce naturale nei di-

versi momenti della

giornata e regolarle

in baseal bioritmo

umano.A supporto

di queste funzioni,

sono stateintegrate

4 sequenze HCL

(Human Centric Lighting) preconfiguratema personalizzabili,che ren-

dono possibile la realizzazione anche di cromoterapie e/o di giochi di lu-

ce anche per ambienti di svagoe di relax. Questi dispositivi si distinguo-

no, infatti, per la loro capacità di incrementareil comfort visivo, di miglio-

rare l'attenzionee di abbassareil livello di stress,ottimizzando contem-

poraneamente i consumi energetici. Le soluzioni sviluppate da Hager

Bocchiotti sono conformi a DALI Type 8, il protocollo di comunicazione

DALI più elevato per il controllo dell'illuminazione a LED. Sono disponi-

bili in due versioni: gatewayKNX / DALI codice TYFS671D con 1 canale

DALI e gateway KNX / DALI codice TYFS672D con 2 canali DALI.

Per ogni canale, entrambi i modelli, possonocontrollare fino a 64 dispo-

sitivi suddivisi su 32 gruppi tramite controllo unicast,multicast e broad-

cast. È possibile, infine, configurare fino a 16 scenari e anche un con-

trollo generaledelle lampade di emergenzaDALI.
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Arriva il nuovo Catalogo Generale di
Hager Bocchiotti

Scoprire le soluzioni offerte da Hager Bocchiotti è ora più facile e immediato grazie
al "Catalogo Generale - Edizione 01", che evidenzia un approccio innovativo e
crossmediale nella presentazione dell’azienda, nella sua unicità di proposta
commerciale. Per la prima volta, il catalogo unisce l'offerta di prodotti Hager, nella prima
parte, e quella di prodotti Bocchiotti, nella seconda, rendendo la consultazione dell’intero
portafoglio prodotti più fluida e collegata.
Il catalogo digitale

Il catalogo è disponibile in formato digitale, scaricabile
dalla pagina web dedicata sul sito
hager-bocchiotti.com, in cui è anche possibile sfogliarlo
tramite un comodo visualizzatore online.

Il formato cartaceo è stampato su carta proveniente da
foreste gestite responsabilmente (FSC®) utilizzando
materiali e lavorazioni di qualità. In particolare, la
copertina sporgente, in carta goffrata da gr. 320,
avvolge e protegge le pagine del catalogo come un
guscio ed è riconoscibile al tatto. La sua peculiarità dal
punto di vista cartotecnico è la presenza di un inserto
che identifica immediatamente, sia a catalogo chiuso

che aperto, l’inizio della sezione Bocchiotti e che invita, quindi, anche alla sua apertura.
La sostenibilità ambientale

In linea con l’approccio alla sostenibilità ambientale, Hager Bocchiotti punta molto anche
sull’interazione del catalogo con il mondo digitale. Sono presenti oltre 300 QR Code che
consentono all’utente di vivere un’esperienza di navigazione aumentata, garantendo
così la libertà di esplorare al di là dello specifico contenuto dello strumento. Infatti, i QR
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Code rappresentano la porta di accesso ad ulteriori duemila pagine di allegati
dematerializzati, come inserti tecnici, brochure e documenti di approfondimento, oltre
che video tutorial e pagine web dedicate ai prodotti.

La versione PDF del catalogo offre un vantaggio aggiuntivo rispetto a quella cartacea
grazie alla possibilità di utilizzare indici e riferimenti di pagina cliccabili. Questa
funzionalità rende più semplice e veloce la ricerca delle informazioni e delle sezioni di
interesse.

Tra le novità vi sono le pagine introduttive, realizzate con l’obiettivo di fornire uno
strumento che racconti chi è Hager Bocchiotti, la storia, la vision e presenti l’offerta di
prodotti e soluzioni attraverso una nuova chiave di lettura.
Le sezioni prodotto

Infine, le sezioni prodotto sono state modificate, sia a livello di impaginazione sia a livello
di contenuto, per migliorarne la consultazione e, di conseguenza, rispondere in maniera
ancora più attenta alle esigenze dei clienti. In particolare, le pagine focus sono state
inserite all’inizio dei capitoli per anticipare le caratteristiche applicative delle linee di
prodotto e sono stati aggiunti alcuni approfondimenti, tabelle, icone e guide alla scelta.

In conclusione, il "Catalogo Generale - Edizione 01" è uno strumento completo e
particolarmente adatto a tutti coloro che nella filiera del materiale elettrico vogliono avere
il mondo Hager Bocchiotti a portata di mano!

Per maggiori informazioni visita https://hager.com/it
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MERCATO TOTALE - Produzione - Novità
Prodotto
Comunicazione HAGER 

Interruttori aperti hw+ Hager, una nuova era nella protezione

Hager Bocchiotti presenta gli interruttori aperti hw+ che combinano semplicità di
progettazione, facilità di messa in servizio, funzionamento smart e massima
adattabilità.

Milano, 16 luglio 2024 - Si inaugura una nuova era per i dispositivi di protezione Hager.
Decenni di esperienza e una costante attenzione alle esigenze dei clienti, hanno
permesso a Hager Group, di cui Hager Bocchiotti fa parte, di essere tra i pochi produttori
di materiale elettrico a livello mondiale in possesso delle capacità produttive e del
know-how tecnologico necessari allo sviluppo e alla produzione di interruttori di
protezione aperti fino a 4000 A.

La serie di prodotti hw+, testata IEC, è stata ideata per soddisfare le complesse
esigenze degli ambienti commerciali e del terziario: garantire massima protezione in
dimensioni contenute e un'esperienza di utilizzo unica.

Progettata per impianti a bassa tensione fino a 690 V Ue e 1000 V Ui, la gamma offre
funzioni di protezione avanzate contro cortocircuiti, guasti a terra e guasti da
sovraccarico, assicurando sicurezza all'utente e continuità di servizio in edifici come
ospedali, università, hotel, centri commerciali e direzionali, dove l'alimentazione elettrica
deve essere sempre garantita.

È possibile scegliere tra 3 serie con diverse correnti nominali e poteri di interruzione,
nonché tra lo sganciatore sentinel per una protezione flessibile (LI, LSI e LSIG) e lo
sganciatore sentinel Energy, che combina una protezione avanzata (LSI e LSIG) con
funzioni di misura e comunicazione.

Grazie al design ergonomico e compatto, gli interruttori aperti hw+ possono essere
facilmente installati in versione fissa o estraibile all'interno di quadro evo, la soluzione
evoluta di distribuzione modulare e componibile di Hager Bocchiotti.

Gli interruttori di protezione aperti sono personalizzabili nei minimi dettagli grazie a un
pacchetto completo di accessori che possono essere integrati sia in fase di
configurazione, sia installati successivamente nel caso di modifica dei requisiti
dell'impianto, aprendo l'intero sistema a nuove funzionalità.

Le prestazioni e la grande versatilità non sono gli unici punti di forza di questa gamma
che consente a Hager Bocchiotti di offrire dispositivi di protezione non solo
tecnologicamente avanzati e sicuri, ma anche facili e veloci da usare grazie a una serie
di strumenti sviluppati appositamente per semplificare la realizzazione e l'operatività
dell'impianto elettrico.

Il configuratore web hw+ consente la personalizzazione dell'interruttore aperto in base
alle diverse esigenze grazie a regole di associazione che permettono di risparmiare
tempo sia nella selezione sia nella validazione della configurazione finale.

Attraverso il software Hagercad è possibile velocizzare la creazione e preventivazione
del quadro con all'interno gli interruttori aperti hw+, verificandone la conformità alla
norma IEC 61439.

Inoltre, si può anche testare il funzionamento e mettere in servizio gli interruttori aperti
hw+ grazie a Hager Power setup. Tra le funzioni più rilevanti di questo software,
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l'importazione dei valori di protezione tramite l'interfaccia con Hagercad, la generazione
di report di collaudo e di messa in servizio oltre alla visualizzazione della cronologia degli
eventi.

In combinazione con lo sganciatore sentinel Energy, è disponibile l'intuitiva app Hager
Power touch che semplifica il monitoraggio del funzionamento e dei valori di misura
dell'impianto e consente di eseguire il comando di chiusura o apertura da una distanza di
sicurezza.

Per maggiori approfondimenti visitare il sito
https://hager.com/it/soluzioni/distribuzione-energetica/interruttori-aperti-hw-plus
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Interruttori aperti hw+ Hager: protezione
sicura, smart e semplice

Hager Bocchiotti presenta gli interruttori aperti hw+ che combinano semplicità di
progettazione, facilità di messa in servizio, funzionamento smart e massima adattabilità

Hager Bocchiotti presenta la nuova gamma di interruttori aperti hw+ progettata per
rispondere alle esigenze degli ambienti commerciali e del terziario.

Progettata per impianti a bassa tensione fino a 690 V Ue e 1000 V Ui, la gamma hw+
offre funzioni di protezione avanzate contro:

cortocircuiti,•
guasti a terra,•
guasti da sovraccarico.•

L’obiettivo è garantire sicurezza all’utente e continuità di servizio in edifici come
ospedali, università, hotel, centri commerciali e direzionali, dove l’alimentazione elettrica
deve essere sempre garantita.
Interruttori aperti hw+: le caratteristiche

È possibile scegliere tra 3 serie con diverse correnti nominali e poteri di interruzione
, nonché tra lo sganciatore sentinel per una protezione flessibile (LI, LSI e LSIG) e lo
sganciatore sentinel Energy, che combina una protezione avanzata (LSI e LSIG) con
funzioni di misura e comunicazione.

Grazie al design ergonomico e compatto, gli interruttori aperti hw+ possono essere
facilmente installati in versione fissa o estraibile all’interno di quadro evo, la soluzione
evoluta di distribuzione modulare e componibile dell’azienda.

Gli interruttori di protezione aperti sono personalizzabili. Hager Bocchiotti propone un
pacchetto completo di accessori che consente di integrarli sia in fase di configurazione,
sia caso di modifica dei requisiti dell’impianto.
Semplificare la realizzazione e l’operatività dell’impianto elettrico

L’azienda offre una serie di strumenti pensati per facilitare e agevolare il lavoro
dell’installatore:

il • configuratore web hw+ consente la personalizzazione dell’interruttore aperto in
base alle diverse esigenze grazie a regole di associazione che permettono di
risparmiare tempo sia nella selezione sia nella validazione della configurazione finale;
il • software Hagercad velocizza la creazione e preventivazione del quadro con
all’interno gli interruttori aperti hw+, verificandone la conformità alla norma IEC 61439;
Hager Power setup•  consente di testare il funzionamento e mettere in servizio gli
interruttori aperti hw+. Tra le funzioni più rilevanti di questo software, l’importazione
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dei valori di protezione tramite l’interfaccia con Hagercad, la generazione di report di
collaudo e di messa in servizio oltre alla visualizzazione della cronologia degli eventi;

app Hager Power touch • – in combinazione con lo sganciatore sentinel Energy-
semplifica il monitoraggio del funzionamento e dei valori di misura dell’impianto e
consente di eseguire il comando di chiusura o apertura da una distanza di sicurezza.

Vuoi rimanere aggiornato sui contenuti di ElettricoMagazine?
Iscriviti alla nostra newsletter!
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Interruttori aperti per garantire massima protezione in

dimensioni contenute

commercioelettrico.com/art-3111/interruttori_aperti_per_garantire_massima_protezione

_in_dimensioni_contenute

19/07/2024

hw+

900-1000A

HW2

Si inaugura una nuova era per i dispositivi di protezione Hager. Decenni di esperienza e

una costante attenzione alle esigenze dei clienti, hanno permesso a Hager Group, di cui

Hager Bocchiotti fa parte, di essere tra i pochi produttori di materiale elettrico a livello

mondiale in possesso delle capacità produttive e del know-how tecnologico necessari

allo sviluppo e alla produzione di interruttori di protezione aperti fino a 4000 A.

La serie di prodotti hw+, testata IEC, è stata ideata per soddisfare le complesse

esigenze degli ambienti commerciali e del terziario: garantire massima protezione in

dimensioni contenute e un'esperienza di utilizzo unica.

Progettata per impianti a bassa tensione fino a 690 V Ue e 1000 V Ui, la gamma offre

funzioni di protezione avanzate contro cortocircuiti, guasti a terra e guasti da

sovraccarico, assicurando sicurezza all'utente e continuità di servizio in edifici come

ospedali, università, hotel, centri commerciali e direzionali, dove l'alimentazione elettrica

deve essere sempre garantita.

È possibile scegliere tra 3 serie con diverse correnti nominali e poteri di interruzione,

nonché tra lo sganciatore sentinel per una protezione flessibile (LI, LSI e LSIG) e lo

sganciatore sentinel Energy, che combina una protezione avanzata (LSI e LSIG) con

funzioni di misura e comunicazione.
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Grazie al design ergonomico e compatto, gli interruttori aperti hw+ possono essere

facilmente installati in versione fissa o estraibile all'interno di quadro evo, la soluzione

evoluta di distribuzione modulare e componibile di Hager Bocchiotti.

Gli interruttori di protezione aperti sono personalizzabili nei minimi dettagli grazie a un

pacchetto completo di accessori che possono essere integrati sia in fase di

configurazione, sia installati successivamente nel caso di modifica dei requisiti

dell'impianto, aprendo l'intero sistema a nuove funzionalità.

Le prestazioni e la grande versatilità non sono gli unici punti di forza di questa gamma

che consente a Hager Bocchiotti di offrire dispositivi di protezione non solo

tecnologicamente avanzati e sicuri, ma anche facili e veloci da usare grazie a una serie

di strumenti sviluppati appositamente per semplificare la realizzazione e l'operatività

dell'impianto elettrico.

Il configuratore web hw+ consente la personalizzazione dell'interruttore aperto in base

alle diverse esigenze grazie a regole di associazione che permettono di risparmiare

tempo sia nella selezione sia nella validazione della configurazione finale.

Attraverso il software Hagercad è possibile velocizzare la creazione e preventivazione

del quadro con all'interno gli interruttori aperti hw+, verificandone la conformità alla

norma IEC 61439.

Inoltre, si può anche testare il funzionamento e mettere in servizio gli interruttori aperti

hw+ grazie a Hager Power setup. Tra le funzioni più rilevanti di questo software,

l'importazione dei valori di protezione tramite l'interfaccia con Hagercad, la generazione

di report di collaudo e di messa in servizio oltre alla visualizzazione della cronologia

degli eventi.

In combinazione con lo sganciatore sentinel Energy, è disponibile l'intuitiva app Hager

Power touch che semplifica il monitoraggio del funzionamento e dei valori di misura

dell'impianto e consente di eseguire il comando di chiusura o apertura da una distanza

di sicurezza.
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Interruttori aperti hw+ Hager, una nuova
era nella protezione
Hager Bocchiotti
23 Luglio 2024

Si inaugura una nuova era per i dispositivi di protezione Hager. Decenni di esperienza e
una costante attenzione alle esigenze dei clienti, hanno permesso a Hager Group, di cui
Hager Bocchiotti fa parte, di essere tra i pochi produttori di materiale elettrico a livello
mondiale in possesso delle capacità produttive e del know-how tecnologico necessari
allo sviluppo e alla produzione di interruttori di protezione aperti fino a 4000 A.

La serie di prodotti hw+, testata IEC, è stata ideata per soddisfare le complesse
esigenze degli ambienti commerciali e del terziario: garantire massima protezione in
dimensioni contenute e un’esperienza di utilizzo unica.

Progettata per impianti a bassa tensione fino a 690 V Ue e 1000 V Ui, la gamma offre
funzioni di protezione avanzate contro cortocircuiti, guasti a terra e guasti da
sovraccarico, assicurando sicurezza all’utente e continuità di servizio in edifici come
ospedali, università, hotel, centri commerciali e direzionali, dove l’alimentazione elettrica
deve essere sempre garantita.

È possibile scegliere tra 3 serie con diverse correnti nominali e poteri di interruzione,
nonché tra lo sganciatore sentinel per una protezione flessibile (LI, LSI e LSIG) e lo
sganciatore sentinel Energy, che combina una protezione avanzata (LSI e LSIG) con
funzioni di misura e comunicazione. Grazie al design ergonomico e compatto, gli
interruttori aperti hw+ possono essere facilmente installati in versione fissa o estraibile
all’interno di quadro evo, la soluzione evoluta di distribuzione modulare e componibile di
Hager Bocchiotti.

Gli interruttori di protezione aperti sono personalizzabili nei minimi dettagli grazie a
un pacchetto completo di accessori che possono essere integrati sia in fase di
configurazione, sia installati successivamente nel caso di modifica dei requisiti
dell’impianto, aprendo l’intero sistema a nuove funzionalità.

Le prestazioni e la grande versatilità non sono gli unici punti di forza di questa gamma
che consente a Hager Bocchiotti di offrire dispositivi di protezione non solo
tecnologicamente avanzati e sicuri, ma anche facili e veloci da usare grazie a una serie
di strumenti sviluppati appositamente per semplificare la realizzazione e l’operatività
dell’impianto elettrico.
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Il configuratore web hw+ consente la personalizzazione dell’interruttore aperto in base
alle diverse esigenze grazie a regole di associazione che permettono di risparmiare
tempo sia nella selezione sia nella validazione della configurazione finale.

Attraverso il software Hagercad è possibile velocizzare la creazione e preventivazione
del quadro con all’interno gli interruttori aperti hw+, verificandone la conformità alla
norma IEC 61439.

Inoltre, si può anche testare il funzionamento e mettere in servizio gli interruttori aperti
hw+ grazie a Hager Power setup. Tra le funzioni più rilevanti di questo software,
l’importazione dei valori di protezione tramite l’interfaccia con Hagercad, la generazione
di report di collaudo e di messa in servizio oltre alla visualizzazione della cronologia degli
eventi.

In combinazione con lo sganciatore sentinel Energy, è disponibile l’intuitiva app Hager
Power touch che semplifica il monitoraggio del funzionamento e dei valori di misura
dell’impianto e consente di eseguire il comando di chiusura o apertura da una distanza
di sicurezza.
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Info dalle aziende - Hager: nuovi standard di

protezione con gli interruttori hw+

infobuild.it/info_dalle_aziende/hager-introduce-nuovi-standard-protezione-con-interruttor

i-aperti-hw

Laura Murgia

Hager inaugura una nuova era per i dispositivi di protezione. Grazie a un'esperienza

decennale e un'attenzione costante alle esigenze dei clienti, Hager è fra i pochi

produttori di materiale elettrico nel mondo a possedere le capacità produttive e il

know-how tecnologico necessari allo sviluppo e alla produzione di interruttori di

protezione aperti fino a 4000 A.

hw+ HW2
800-2500 A

HW4
3200-4000 A

HW1
800-1600 A

:hager :hager

O

La serie hw+, testata IEC, nasce per soddisfare le complesse esigenze dei contesti

commerciali e del terziario, assicurando loro massima protezione in dimensioni

contenute ed esperienza di utilizzo ottimale.

La gamma è progettata per impianti a bassa tensione fino a 690 V Ue e 1000 V Ui, e

include numerose funzioni di protezione contro cortocircuiti, guasti a terra e guasti da

sovraccarico.
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La sicurezza dell'utente e la continuità di servizio, fondamentali in edifici quali ospedali,

università, hotel, centri commerciali e direzionali dove l'alimentazione elettrica è

imprescindibile, sono sempre garantite.

La proposta Hager consente di scegliere tra 3 serie, con diverse correnti nominali e

poteri di interruzione. È inoltre possibile optare fra lo sganciatore sentinel, che offre una

protezione flessibile (LI, LSI e LSIG), o lo sganciatore sentinel Energy, che coniuga una

protezione avanzata (LSI e LSIG) con funzioni di misura e comunicazione.

Gli interruttori aperti hw+ hanno un design ergonomico e compatto, pensato per

agevolare l'installazione sia in versione fissa che estraibile all'interno di quadro evo, e

sono personalizzabili: è disponibile infatti un pacchetto completo di accessori, che può

essere integrato durante la configurazione o successivamente, aprendo il sistema a

nuove funzionalità.

Oltre alle ottime prestazione e all'ampia versatilità, la gamma mette a disposizione degli

utenti dei dispositivi di protezione tecnologicamente avanzati, sicuri e facili da usare.

Grazie al configuratore web hw+ è possibile impostare l'interruttore in base alle proprie

esigenze con semplicità, sfruttando regole di associazione che permettono di

risparmiare tempo nella configurazione.

Tramite il software Hagercad si può poi velocizzare la creazione e preventivazione del

quadro con all'interno gli interruttori aperti hw+, verificando che sia conforme alla norma

IEC 61439.

Inoltre, il funzionamento e la messa in servizio degli interruttori aperti hw+ possono

essere testati con Hager Power setup. Fra le principali funzioni del software ci sono:

l'importazione dei valori di protezione tramite l'interfaccia con Hagercad, la generazione

di report di collaudo e di messa in servizio e la visualizzazione della cronologia degli

eventi.

In abbinamento allo sganciatore sentinel Energy è disponibile l'app Hager Power touch,

tramite cui monitorare l'impianto ed eseguire il comando di chiusura o apertura da una

distanza di sicurezza.
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QUALITÀ
E PROTEZIONE

DELL'ENERGIA

Per distribuire l'energia elet-

trica in modo sicuro, affida-

bile ed efficiente anchein

ambienti critici, Hager Boc-

chiotti propone i centralini

Pablo IP65, una linea che

unisce qualità, robustezza

edesign per un montaggio a

regola d'arte.

Disponibile in un'ampia
gamma dimensionale da

4 fino a 72 moduli, Pablo

IP65 rappresenta una solu-

zione completae versatile,

che consenteuna gestione

degli spazi interni flessibile adattandoil centralino a tutti i pos-

sibili ambiti applicativi e alle diverseabitudini installative.

Tra i plus che contraddistinguono la gamma Pablo IP65 spic-

ca l'elevata solidità con grado di resistenza agli impatti IK09,

garanzia di sicurezza e durata nel tempo,doppio isolamento

e idoneità all'uso con tensione nominale fino a 1000 V AC -

1500 V DC,con corrente di corto circuito max Icc paria 125A.
Le guide DIN a interasseeprofondità variabile, il telaio estraibi-

le e reversibile agevolano il cablaggio, assicurandola massima

compatibilità con gli apparecchi di comando,protezionee con-

trollo modulari presenti sul mercato. La regolazione dell'inte-

rasse tra le guide DIN si effettua semplicemente fissandole in

una delle due posizioni presenti sul telaio, si può procederedi-

rettamente all'interno del centralino oppure, più comodamente,

all'esterno dopoaver estrattoil telaio dalle sedi, anche lontano

dal punto di installazione.

Caratterizzatoda un design elegante,compattoe curato in

ogni dettaglio, color grigio chiaro con portella fumé, Pablo

IP65 si distingue per la grandeadattabilità ai diversi am-

bienti, dal terziario, al commerciale,all'industrialee al foto-

voltaico. Il sistemadi cerniere permettel'aperturacompleta

della portella fino a filo del muro, evitandone il distaccoe la

rottura in casodi urto; inoltre i pratici pannelli estraibili sono

ideali in casodi manutenzionealle apparecchiatureinserite

nel centralino.

Certificato secondo le norme EN 60670-1/60670-

24/ 62208, Pablo IP65 risulta Halogen Free e resistenteai

raggi UV, caratteristicamolto importante in casodi installa-

zioni in ambientiesterni.
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Hager Bocchiotti -

NUOVO sito web

Hager Bocchiotti presentail nuo-

vo sito web, disponibileall'indiriz-

zo hager.com/ it, una piattaforma

completamenterinnovata nel lay-

out grafico e nei contenutiper of-

frire la miglioreesperienzadigitale

possibile. Il dominio internazionale

favorisce l'ottimizzazioneper i mo-

tori di ricercae riflettela portataglo-

bale del Gruppo, pur mantenendo

le specificità di Hager Bocchiotti

benvisibili all'interno del sito. Il de-

sign modernoe linearetrasmette

un'immagineattuale e in sintonia

con il mododi navigaredegli uten-

ti più giovani, ma non solo. Infatti,

l'interfaccia responsiveè partico-

larmente intuitiva per chi navigada

dispositivi mobile. Peroffrire un'e-

sperienza di navigazionemigliorata

ed efficienteè stataintrodotta una

modalità di ricercaavanzataattra-

verso barra e filtri, che permetto-

no di accederealle informazioni

di interessecon unsoloclick. Già

dall'homepagesi identificano le

sezioni principali delnuovo sito: le

soluzioni, i prodotti in evidenza,le

ultime novitàe l'areaformazione e
supporto,inoltre, gli utenti possono

visualizzare rapidamentegli argo-

menti di rilievo grazie allo slider in

homepage,chemostra i contenuti

in modo accattivantee immediato.

Lasezionededicataalle soluzioni

fornisce ulteriori chiavi di lettura

dell'offerta commerciale svilup-

pando diversi customer journey

organizzati per settori, applicazio-

ni e target. Gli utenti possonocosì

sceglieredi esplorarei contenuti

riguardanti la tipologia di ambiente,

l'applicazione o il mercato verticale

di interesse,maanchedi seguire il

flusso di navigazione dedicato alla

propriacategoria lavorativa.
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SATI ITALIA

Azienda del Gruppo DKC,Sati Italiaha re-

centemente presentato il suo nuovoCatalo-

go dedicatoall'ampiaofferta di prodotti della
Linea Jupiter,dal titolo: "Sistemiper impianti
di terra, parafulmineed equipotenziali- LPS

esterni".
Il Catalogoè stato pensatoper supportare
progettisti e installatori di sistemi per im-

pianti di terra, parafulminied equipotenziali
LPS esterni,nellarealizzazionedi installazio-

ni conformialle normativevigenti,fornendo
non solo prodotti di alta qualità,maanche

unadocumentazioneinformativacompletae

dettagliata.
Il documento arricchiscel'offertacon appro-

fondimenti tecnici,esempipratici di realizza-

zione e riferimentinormativi essenziali.
Al suo interno, è possibiletrovare soluzioni

innovative,come gli "Impianti parafulminea

maglia",idealiper gli impiantidi terra, maan-

che guide esaustivededicatea componenti

per la messaa terra, parafulminied equipo-

tenziali, che accompagnanogli specialistidel

settore nellascelta dei prodotti migliori in

baseallenecessità.
Le soluzionisono illustrateattraverso infor-

mazioni chiaree dettagliate,chepermettono

ai progettistie agli installatoridi adottare un

approccio informato eaccurato nellascelta

dei sistemipiùadattialle loro esigenze.

L'obiettivodi Sati Italiaè dasemprequello di

offrire non solo prodotti, masoluzionicom-

plete chearricchiscanoil lavoroquotidiano

dei propri clienti, assicurandosicurezzae
conformitàallenormative.
Con questo nuovo Catalogo,l'aziendacon-

ferma il proprio impegno nel fornire tutto

il necessarioper progetti efficienti e sicuri,
facilitandol'accessoa informazionitecniche

fondamentalie aggiornate.Il nuovo Cata-

logo è disponibileper la consultazionee il

downloadsulsitoweb di SatiItalia. Progettisti
e installatoripossonoconsultarloper scopri-

re le numerosesoluzioni offerte,sfruttando

le potenzialitàdi questisistemiavanzati.
www.sati.it

CATALOGO GENERALE HAGER BOCCHIOTTI

Scoprire le soluzioniofferte da HagerBoc-

chiotti è ora più facile e immediatograzieal

" CatalogoGenerale- Edizione 01",cheevi-

denzia un approccioinnovativo e crossme-

diale nella presentazionedell'azienda,nella
sua unicitàdi proposta commerciale.Per la

prima volta,il catalogouniscel'offerta di pro-

dotti Hager;nellaprimaparte,equelladi pro-

dotti Bocchiotti,nellaseconda,rendendo la
consultazionedell'interoportafoglioprodotti

più fluidaecollegata.
Il formato cartaceoè stampatosu cartapro-

veniente daforestegestite responsabilmente

(FSC), utilizzandomateriali e lavorazionidi

qualità. In linea con l'approccioalla soste-

nibilità ambientale,HagerBocchiotti punta
molto anchesull'interazionedelcatalogocon
il mondo digitale.Sono presenti oltre 300
QR Code, che consentono all'utentedi vi-

vere un'esperienzadi navigazioneaumentata,

consentendol'accessoaulteriori duemilapa-

gine di allegatidematerializzati,come inserti
tecnici,brochureedocumenti di approfondi-

mento, oltre chevideotutorial epagineWeb

dedicateai prodotti.
Il catalogoè disponibile anche in formato
digitale,scaricabiledallapaginaweb dedicata

sulsito,in cui èanchepossibilesfogliarlotra-

mite un comodovisualizzatoreonline.

La versionePDF del catalogooffre un van-

taggio aggiuntivorispetto aquella cartacea

graziealla possibilitàdi utilizzareindici e rife-

rimenti di paginacliccabili. Questafunzionalità

rendepiù semplicee veloce la ricercadelle
informazionie dellesezioni d'interesse.

Tra le novità vi sono le pagine introduttive,
realizzatecon l'obiettivo di fornire uno stru-

mento che racconti chi è Hager Bocchiotti,

lastoria, lavision epresenti l'offerta di pro-
dotti esoluzioniattraversouna nuovachiave
di lettura.

Infine,le sezioniprodotto sono statemodifi-

cate, a livello siad'impaginazione,sia di con-

tenuto, per migliorarnela consultazionee,di

conseguenza,rispondere in manieraancora

più attentaalle esigenzedei clienti.

www.hager- bocchiotti. com
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interruttori aperti:nuovaera nella protezione

Una costanteattenzioneal-

le esigenzedei clienti ha

permessoa HagerGroup,
di cui HagerBocchiotti fa

parte,di possederecapacità

produttive e know- how per

lo sviluppo ela produzione
di interruttori di protezione

apertifino a4000A.
La seriedi prodotti hw+ te-

stata IEC soddisfa le com-

plesse esigenzedegli am-

bienti commercialie del

terziario: garantiremassi-

Questa gammaHagerBoc-

chiotti offredispositividi

protezionetecnologica-
mente avanzatie sicuri, e

facili eveloci dausaregra-

zie a strumentiche sempli-

ficano realizzazionee ope-

ratività dell'impianto.

Il configuratoreweb hw+
consentela personalizza-

zione dell'interruttore
aperto in base alle diverse

esigenzegrazie a regole di

associazionechepermetto-

ma protezionein dimensionicontenute.Progettataper impianti in
b.t. fino a690VUe e 1000V Ui, lagamma offrefunzioni di prote-

zione avanzatecontrocortocircuiti,guasti a terra e guasti da so-

vraccarico, assicurandosicurezzaecontinuitàdi servizioin edifici
comeospedali, hotel, centri commerciali e direzionali. È possibile
sceglieretra 3 serie con diversecorrentinominali e poteri di inter-

ruzione, nonchétra lo sganciatoresentinelper unaprotezionefles-

sibile ( LI, LSI e LSIG) e lo sganciatoresentinelEnergy,che combi-

na una protezioneavanzata( LSI e LSIG) con funzionidi misura e

comunicazione.Gli interruttori apertihw+ si installanofacilmentein
versionefissao estraibilenel quadroevo,soluzionedi distribuzione

modulare di HagerBocchiotti, esono personalizzabili graziea un

pacchettocompletodi accessoriintegrabili siain fasedi configura-

zione, siainstallati in seguitonel casodi modificadell'impianto.

no di risparmiare tempo nella selezionee nella validazione della

configurazionefinale.
Conil softwareHagercadsi velocizzanocreazioneepreventivazio-

ne del quadrocon gli interruttori apertihw+, verificandonela con-

formità alla IEC 61439. Inoltre, si può testareil funzionamentoe

metterein serviziogli interruttori aperti hw+ graziea HagerPower
setup. Il softwarepermettel'importazionedei valori di protezione
tramite l'interfacciacon Hagercad,la generazionedi report di col-

laudo edi messain servizio e la visualizzazionedella cronologia
degli eventi.In combinazionecon lo sganciatoresentinelEnergy,è

disponibilel'intuitiva app HagerPowertouchchesemplificail mo-

nitoraggio del funzionamentoe dei valori di misura dell'impianto e

consentedi eseguireil comandodi chiusurao aperturada una di-

stanza di sicurezza.
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Interruttoriapertihw+ Hager,una
nuovaeranella protezione

Si inauguraunanuovaeraperi

dispositividi protezioneHager.

Decennidiesperienzae unacostante
attenzionealle esigenzedeiclienti,

hannopermessoaHagerGroup,dicui

HagerBocchiottifaparte,di esseretra
i pochiproduttori di materialeelettrico

a livello mondialein possessodelle

capacitàproduttivee delknow-how

tecnologiconecessariallo sviluppo

ealla produzionedi interruttori
di protezioneaperti fino a 4 000

A. La seriedi prodottihw+, testata

IEC, è stataideatapersoddisfarele

complesseesigenzedegli ambienti

commercialiedel terziario:garantire

massimaprotezionein dimensioni

contenuteeun'esperienzadi utilizzo

unica.Progettataper impiantia bassa
tensionefinoa690V Ue e 1000V Ui,

la gammaoffrefunzionidi protezione
avanzatecontrocortocircuiti,guasti

a terrae guastida sovraccarico,

assicurandosicurezzaall'utentee
continuitàdi servizioin edifici come

ospedali,università,hotel,centri

commercialiedirezionali,dove

l'alimentazioneelettricadeve essere

sempregarantita.È possibilescegliere

tra

per

LSI

di

sia

3 seriecon diverse correnti

nominalie poteridi interruzione,

nonchétra lo sganciatoresentinel

unaprotezioneflessibile (LI,

eLSIG) e lo sganciatoresentinel

Energy,checombinaunaprotezione
avanzata(LSI e LSIG)con funzioni

misurae comunicazione.Gli

interruttori di protezioneapertisono

personalizzabilineiminimi dettagli

grazieaun pacchettocompletodi

accessorichepossonoessereintegrati

in fasedi configurazione,sia

installatisuccessivamentenelcasodi
modificadei requisiti dell'impianto.

aprendol'interosistemaa nuove

funzionalità.Le prestazioniela grande

versatilitànonsonogli unici punti di

forzadi questagammacheconsentea

HagerBocchiottidi offrire dispositividi
protezionenonsolo tecnologicamente

avanzatie sicuri,maanchefacili e

veloci dausaregraziea unaseriedi
strumentisviluppatiappositamente

persemplificarelarealizzazionee

l'operativitàdell'impiantoelettrico.
Il configuratorewebhw+ consentela

personalizzazionedell'interruttore

apertoin basealle diverse esigenze

graziea regoledi associazioneche

permettonodi risparmiaretemposia

nellaselezionesia nellavalidazione

dellaconfigurazionefinale.

hager.com/it/ soluzioni/distribuzione-

energeticainterruttori- aperli-hK-

plus
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Interruttori aperti: nuova era nella protezione

O maestri.it/interruttori-aperti-nuova-era-nella-protezione-2

hw+ HW2
800-2500A

HW4
3200-4000A

HW1
800-1600A

Una costante attenzione alle esigenze dei clienti ha permesso a Hager Group, di cui

Hager Bocchiotti fa parte, di possedere capacità produttive e know-how per lo sviluppo e

la produzione di interruttori di protezione aperti fino a 4000 A. La serie di prodotti hw+

testata IEC soddisfa le complesse esigenze degli ambienti commerciali e del terziario:

garantire massima protezione in dimensioni contenute. Progettata per impianti in b.t. fino

a 690 V Ue e 1000 V Ui, la gamma offre funzioni di protezione avanzate contro

cortocircuiti, guasti a terra e guasti da sovraccarico, assicurando sicurezza e continuità di

servizio in edifici come ospedali, hotel, centri commerciali e direzionali. È possibile

scegliere tra 3 serie con diverse correnti nominali e poteri di interruzione, nonché tra lo

sganciatore sentinel per una protezione flessibile (LI, LSI e LSIG) e lo sganciatore

sentinel Energy, che combina una protezione avanzata (LSI e LSIG) con funzioni di

misura e comunicazione. Gli interruttori aperti hw+ si installano facilmente in versione

fissa o estraibile nel quadro evo, soluzione di distribuzione modulare di Hager Bocchiotti,

e sono personalizzabili grazie a un pacchetto completo di accessori integrabili sia in fase

di configurazione, sia installati in seguito nel caso di modifica dell'impianto. Questa

gamma Hager Bocchiotti offre dispositivi di protezione tecnologicamente avanzati e sicuri,

e facili e veloci da usare grazie a strumenti che semplificano realizzazione e operatività

dell'impianto. Il configuratore web hw+ consente la personalizzazione dell'interruttore

aperto in base alle diverse esigenze grazie a regole di associazione che permettono di

risparmiare tempo nella selezione e nella validazione della configurazione finale. Con il

software Hagercad si velocizzano creazione e preventivazione del quadro con gli

interruttori aperti hw+, verificandone la conformità alla IEC 61439. Inoltre, si può testare il

funzionamento e mettere in servizio gli interruttori aperti hw+ grazie a Hager Power

setup. Il software permette l'importazione dei valori di protezione tramite l'interfaccia con

Hagercad, la generazione di report di collaudo e di messa in servizio e la visualizzazione

della cronologia degli eventi. In combinazione con lo sganciatore sentinel Energy, è

disponibile l'intuitiva app Hager Power touch che semplifica il monitoraggio del

funzionamento e dei valori di misura dell'impianto e consente di eseguire il comando di

chiusura o apertura da una distanza di sicurezza.
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Hager Bocchiotti
Perunagestionesemprepiù "smart"di riscaldamentoe climatizzazione,

in ambitoresidenziale,terziarioecommerciale,HagerBocchiottioffre

una lineadi quattroattuatoridi riscaldamentoa6canaliper il controllodi

fino a6zone indipendentie che offre grandeflessibilitàecomfort.
Gli attuatorisonoKNX e configurabilicon il softwaredi configurazione

standardETS. Imodelli TXMxxx sonoconfigurabilianchecon il sistema
easydi Hager.Adattia realizzareuna grandevarietàdi scenaricomfort,

gli attuatoriTYM646R oTXM646R consentonodi configurarefino a 12

termostativirtuali per riscaldamentoe/o raffrescamentoalle uscitedegli
attuatoriper il controllodellevalvoleodei sistemiHVAC. Quindicon un

singoloattuatoreèpossibilecontrolla-

re caloriferi,ventilconvettori,fan coil e

impiantidi riscaldamentoe raffresca-

mento a pavimento.Perla rilevazione

dellatemperaturaambiente,sia nelle

zoneinternecheesterne,è necessario
collegareal busKNX le sondedi tem-

peratura, spesso integrateall'interno
di altri dispositivicomepulsantieree

comandidi serie civile KNX. I termo-

stati virtuali possonopoi esseregestiti

dall'utenteconun sistemadi supervi-

sione KNX comeil serverdomoveadi

Hager Bocchiotti.Daunpunto di vista
funzionaleè possibileabbinare, ad
esempio,il dispositivoTXM646R ad un
più sempliceattuatoredi controllosen-

za regolatori,comeil TXM646T, imple-

mentando cosìun sistemain gradodi

controllarefino a 12zonetramite12 termostativirtuali e 12 canaliattua-

tori, 6su ognunodei due dispositivi.Questacombinazioneè configura-

bile in ETSe in modalitàeasyKNX, ma utilizzandoi corrispondentipro-

dotti TYMxxx (configurabilisolo in ETS)sonodisponibilimolte più funzio-

ni per uncontrollopiù avanzatodeisistemiHVAC. Conformacompatta
(6 usciteintegrateneltriac in soli 4 moduli DIN), gli attuatoriKNX per il

controllodellatemperaturadi HagerBocchiottisonosilenziosie adatti
per ambientiresidenzialie/o alberghieri.Possonocontrollarevalvolesia
a 230V chea24 V e ogni canalepuòessereby- passato manualmente
tramiteuncomandofrontaleindividuale.Ogni canaleè,inoltre, dotatodi

LEDche indicadiversistati: malfunzionamento,corto-circuito, sovracca-

rico. Sonodotatidi protezioneda sovraccaricoe cortocircuitoe della
funzioneantibloccaggiodellavalvolaodella pompaprogrammabile.

Lovato Electric
Lovato Electricpresentaunanovità per la gestionee il monitoraggio

energetico:i multimetri serieDMG consistemaEASY-BRANCH.

I multimetri DMG sidistinguonoperl'ampiodisplayLCD widescreena
colori (4,3") checonsenteuna letturachiarae immediatadei parametri
necessariperun'analisiaccuratadellareteelettrica.Le misurerilevate

sonopresentateattraversograficidelle formed'onda,diagrammipolari

e rappresentazionidi spettriarmonicifino al 63°ordine. Il puntodi forza

deiDMG è la programmazioneintelligente:la tecnologiaNFC permette
di effettuare,anchea dispositivononalimentato,la configurazionee la

modificadei parametritramitel'App LOVATO NFC per smartdevicesAn-

droid eiOS.Grazieallenumeroseopzionidi comunicazione,iDMG pos-

sono essereintegratiin sistemidi supervisioneenergeticaper l'analisi

completadi tutti i vettori. La possibilitàdi prevedereingressidigitali e

analogiciconsentedi integrarenellaraccoltadatianchemisuredi cam-

po comei consumidi gasoacqua,i livelli di serbatoi,le temperature,le

pressioniecc.Gli analizzatoridi reteDMG, attraversola logicaPLC inte-

grata, possonosvolgeresempliciautomatismilegatiatemporizzazionie

consentonola combinazionelogica di sogliee stati di ingressidigitali,

ad esempiopercomandareun'uscitadi segnalazione.
In oltre,i modelliDMG8000e DMG9000offrono la funzioneweb-server,

che permettedi impostaretutti iparametrioltre chedapannellofrontale
anchedal browserdelproprioPC,memorizzaree archiviarei datinella
memoriaintegrata,rappresentareivalori rilevati tramitetabellee grafici

e realizzaresistemidi monitoraggioplug& playsenzalicenzesoftware.
Il sistemaMulti-Branch permettedi utilizzarei multimetri serie DMG per

creareunsistemadi misuracherilevi i parametrielettricidi numerosica-

richi medianteuncablaggiosemplicee rapido.Il sistemaEasy-Branch

presentasemplicitàdi installazione,velocitàdi cablaggio,affidabilità e

accuratezzadi misura.La nuovagenerazionedi multimetri serieDMG in

abbinamentoal sistemaEasy-Branch rappresentail risultatodi una ri-

cerca che Lovato Electrichaintrapresoperfacilitareil lavoro dell'instal-

latore e renderepiù efficienteil processodi gestionedell'energia.

SchneiderElectric
EcoStruxureEnergyHubdi SchneiderElectricè unsoftwaredi monito-

raggio energeticosuabbonamento,pensatoperedifici di piccolee me-

die dimensionie progettatoper consentiredi monitorarefacilmentei
consumi.Aiutaa rispettarele normativeenergetiche,raggiungeregli

obiettividiefficienzae garantirela continuità.ConEnergyHubsi puòac-

cedere in modoscalabileein basealle proprieesigenzeauna soluzione

che sfruttail potenzialedei datie dellaconnettivitàperoffrire importanti
vantaggi:maggioreefficienza,consentendodi risparmiaresuiconsumi;
facilitàdi utilizzo, graziea dashboardpreconfiguratee alla possibilitàdi

crearenotifichee funzionalitàpersonalizzate;velocità di configurazione,
con unsistemaplug & play;il supportodeitecniciSchneiderElectric. I da-

ti raccoltisonoconvogliativersoEcoStruxurePanelServer,il gatewaydi
SchneiderElectriccheli invia alla piattaformaCloud;daqui, vienealimen-

tata unapiattaformaaccessibileovunqueein qualunquemomento,anche

via app mobile,cheoffre unostrumentodi monitoraggioe gestione,per

visualizzarei consumi,impostareericevereallarmi,analizzarel'utilizzo

dell'energiaeconfrontarei dati sudiversi periodi di tempo,rispettoal tipo

di carico,alle diverseareedi unedificio ecc. per poterintervenireevitan-

do sprechi.Ècosì possibilerisparmiareanchefino al 30%sui consumi
energetici.Nonsolo:monitorandoanchele emissionidi C02 correlate,

Energy Hub supportaanchegli obiettivi di sostenibilitàversoi quali clien-

ti stannodimostrandounacrescentesensibilità.Energy Hubèdisponibile

su licenzain abbonamentocon diversilivelli di servizio:Advanced,e+Ad-
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PER UNA NAVIGAZIONE COMPLETA, INTUITIVA E COINVOLGENTE HAGER BOCCHIOTTI

PresentatodaHagerBocchiottiil nuovosito

Web,disponibileall'indirizzo hager.com/it, una
piattaformaon line completamenterinnova-

ta nel layout graficoenei contenuti.Il design
moderno e lineare trasmette un'immagine

attualee in sintoniacon il modo di navigare
degli utentipiù giovani, ma non solo.Infatti,

l'interfacciaresponsiveè particolarmente
intuitiva per chi navigada dispositivi mobili

cometablete smartphone.
Per offrireun'esperienzadi navigazionemi-

gliorata ed efficienteè stataintrodotta una

modalitàdi ricercaavanzataattraversobarra
e filtri, chepermettonodi accederealle infor-

mazioni d nteressecon unsolo click

Già dall'homepages'identificanole sezioni

principali del nuovosito: le soluzioni,i pro-

dotti in evidenza,leultimenovitàe l'areafor-

mazione e supporto.Inoltre,gli utenti posso-

no visualizzarerapidamentegli argomentidi

rilievo grazieallosliderin testa all'homepage,
che mostra contenutiin modo accattivante
e immediato.
La sezionededicataalle soluzioni fornisce
ulteriori chiavi d lettura dell'offerta com-
merciale dell'azienda,sviluppando diversi

customerjourneyorganizzatipersettori,ap-

plicazioni e target. Il sito presentaancheuna
rinnovatastruttura del catalogoelettronico

chesemplificala ricercadei prodotti trami-

te navigazionepergerarchiaprodotti,parole
chiavee filtri. In questo modo,si raggiunge
in pochi click la paginadedicataal singolo
prodotto con informazionichiaree di faci-

le fruizione.Oltre alle informazionitecniche,
ai servizie alla documentazionecorrelata,è
possibileverificarequali componentieacces-

sori sonoassociatiecompletano prodotto.
L'areadownloadconsentedi accederea do-

cumentazione, App,softwaree al nuovoCa-

talogo Generale,che presental'interagamma
di soluzioniHager Bocchiotti.Inoltre,è stato
completamenterivisto il Centro download
dedicatoalla documentazionetecnica,ora
più modernoe userfriendly. Il sito è dotato,
infine, di una sezionededicataa formazione
e supporto che proponeunaricca offerta di
corsi in presenzae videotutorial, in continua
espansione,e rispostealle domandefrequen-

ti (FAQ).
www.hager.com/it
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HAGER BOCCHIOTTI Una nuovaera nella protezione

La serie di prodotti hw+ di HagerBocchiotti,testataIEC, è stata
progettataper impianti abassatensionefino a690V U e 1.000V U :

la gammaoffre funzionidi protezioneavanzatecontro cortocircuiti,
guastia terrae da sovraccarico,assicurandosicurezzaall'utentee
continuitàdi serviziodovel'alimentazioneelettricadeveesseresem-

pre garantita.E possibilesceglieretra 3 serie con diversecorrenti
nominalie poteri d'interruzione,nonchétra lo sganciatoresentinel

HagerBocchiotti presentagli interruttori aperti hw+ che
combinanosemplicitàdi progettazione,facilitàdi messain
servizio,funzionamentosmart e massimaadattabilità

per unaprotezioneflessibile (LI, LSI eLSIG) e lo sganciatoresentinel
Energy, che combinaunaprotezioneavanzata(LSI e LSIG) con fun-

zioni di misurae comunicazione.
Grazieal design ergonomicoe compatto,gli interruttori aperti hw+
possonoesserefacilmenteinstallati in versionefìssaoestraibileall'in-

terno di quadroevo,lasoluzioneevolutadi distribuzionemodularee

componibiledi HagerBocchiotti.

Gli interruttoridi protezioneapertisono personalizzabilineiminimi

dettagligrazie a un pacchettocompletodi accessoriche possono
essereintegratisia in fase di configurazione,sia installati successiva-

mente nelcasodi modificadei requisiti dell'impianto,aprendol'intero
sistemaa nuove funzionalità.Il confìguratoreweb hw+ consentela

personalizzazionedell'interruttoreaperto in basealle diverseesigen-

ze, mentre,attraversoil softwareHagercad,è possibile velocizzarela

creazioneepreventivazionedelquadrocon all'internogli interruttori
apertihw+, verificandonela conformitàalla normaIEC 61439.Inol-

tre, si può anchetestare il funzionamentoemettere in serviziogli

interruttoriaperti hw+ graziea HagerPowersetup.In combinazione
con lo sganciatoresentinelEnergy,è disponibilel'intuitiva App Hager

Powertouch,chesemplificail monitoraggiodel funzionamentoe dei

valori di misuradell'impiantoe consentedi eseguireil comandodi

chiusurao aperturada unadistanzadi sicurezza.
www. hager.com/it
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HAGER BOCCHIOTTI - Una

NUOVA ERA nella protezione
I nuovi interruttoriapertihw+di Ha-

ger Bocchiottirappresentanouna

nuovagenerazionedi dispositivi di

protezione,cheuniscesemplicità

di progettazione,funzionamento

smarte massimaadattabilitàper

il settorecommercialee terziario.

Progettataperimpiantiabassaten-

sione fino a 4000A, la gammaof-

fre funzioni di protezioneavanzate

controcortocircuiti,guastia terrae
guastidasovraccarico,assicuran-

do sicurezzaall'utentee continuità

di servizio in edifici comeospedali,

università,hotel,centri commer-

ciali edirezionali,dove l'alimenta-

zione elettricadeveesseresempre

garantita.È possibilesceglieretra3
seriecon diversecorrentinominali

e poteridi interruzione,nonchétra

losganciatoresentinel,perunapro-

tezione flessibile (LI, LSI e LSIG),e
lo sganciatoresentinel Energy,che
combinauna protezioneavanzata

(LSI e LSIG)con funzioni di misura

ecomunicazione.Grazieal design
ergonomicoe compatto,gli inter-

ruttori apertihw+possonoessere

facilmenteinstallati in versionefis-

sa o estraibileall'internodi quadro

evo, lasoluzioneevolutadi distri-

buzione modularee componibile

di HagerBocchiotti. TestataIEC, la

seriehw+è personalizzabilenei mi-

nimi dettagli utilizzandoil pacchet-

to di accessoriche possonoessere

integratisia in fasedi configurazio-

ne, sia installati successivamente,

aprendol'interosistemaa nuove

funzionalità.
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unarivoluzione
nella protezione

elettrica
Smart,

semplici esicuri. Gli interrut-

tori aperti hw+ inaugurano una
nuo-

va era dellaprotezione elettrica.

Competenzetecnologichee capacità
produttive all'avanguardia,uniteaunaco-

stante attenzionealle esigenze dei clienti,

hannopermessoad HagerGroup, di cui

HagerBocchiotti èparte, di diventare uno
dei pochissimi produttori a livellomondia-

le in gradodi sviluppare e produrre inter-

ruttori di protezione apertifino a4000 A.

La linea hw+, testataIEC, èstataproget-

tata per garantireunagestioneintelligen-

te dell'impiantoelettrico, combinandotec-

nologia avanzata,facilità d'uso,flessibilità

e massimaaffidabilità in dimensioni con-

tenute. Progettataperimpiantia bassa
tensionefino a 690V Ue e 1000V Ui, la

gammaoffre funzioni evolute di protezio-

ne contro cortocir-

cuiti, guastiaterrae aff idabilìt
sovraccarichi, ga-

rantendo sicurezzae continuitàoperativa,ir

particolare in edifici comeospedali,universi-

tà, hotel, centri commerciali e direzionali, do-

ve l'alimentazione elettrica èfondamentale.

Le caratteristiche
Gli interruttori apertihw+ sonodisponibili ir

tre serie,ciascunaconcorrentinominali e
poteri diinterruzione diversi, perrispondere
alle esigenzedi ogni impianto.
La serie includedue tipi di sganciatori:le

sganciatoresentinel,progettato per une
protezionestandard(LI, LSI eLSIG) ele

sganciatoresentinel Energy,che unisce
protezione avanzata(LSI eLSIG) a funzion

di misurae comunicazione.Conun desigr

ergonomicoecompatto,gli interruttori apert
hw+ possonoesserefacilmente installati in

versionefissaoestraibile all'interno di quadro
evo, il quadrodi distribuzione principaledi Hager
Gli interruttori hw+ sono personalizzabili
grazieaun pacchettocompletodi accesso-

ri integrabilisia in fasedi configurazione,
sia in seguitoall'installazionenel casodi

modifiche dei requisiti dell'impianto.

Vantaggispecifici
La gammahw+ offre benefici mirati a chi operanella gestione degli im-

pianti elettrici. È possibile l'accessoimmediato alladocumentazionetec-

nica tramiteQR codee al rapporto sulla messain servizio generatodal

software di configurazione HagerPowersetup.Inoltre, la sicurezza è ga-

rantita daltestdi interventodisponibile con lo sganciatoresentinel Energy.

I grandi installatori possonocontaresull'app Hager Power Touch e il di-

splay intuitivo che facilita l'impostazioneela lettura deivaloridi misura
del-

tre serie

agevolata

l'impianto.I facility managerpossono
monitorare e ripristinare l'alimentazione

grazie all'appHagerPowertouch.
I progettistisono abilitati a sfruttarele

funzionalità diallarme personalizzabili e

la presenzadi contatori di energiamul-

ti- tariffa permonitorare l'efficienza del-

l'impianto. Infine, i quadristi,possono
sperimentareun notevole risparmiodi

tempo grazieall'interruttore di protezio-

ne preassemblato,al montaggiodelle
bobine senzautensili ealle morsettiere

a collegamentorapidoquickconnect.

Strumentidi supporto
Le prestazioniela versatilitàsonosolo
alcuni punti di forzadegli interruttori

aperti hw+. HagerBocchiotti ha abbina-

to una serie di strumentisviluppati per

agevolare l'intero processodi configura-

zione, realizzazionee messain opera

facilità d'uso d(911'impiant0

elettrico. Tra

questispiccail configuratore webhw+, che

consentedi accelerarele attivitàdi selezio-

ne e di validazione dellaconfigurazione
fi-

nale. Il software Hagercadvelocizza la rea-

lizzazione e la preventivazione del quadro
con all'interno gli interruttori apertihw+, ve-

rificandone istantaneamentela conformità

alla normativa IEC 61439. Una voltaconfi-

gurati, si può testare il funzionamentoe

mettere inserviziogli interruttoriapertihw+

attraverso Hager Power Setup,che
agevo-

la l'importazione dei parametridi protezio-

ne, tramitel'interfaccia con Hagercad,la

generazionedi report peril collaudo emes-

sa in servizio,oltrealla visualizzazione del-

la cronologia eventi.Perchi necessitadi un

monitoraggio costantedell'impianto,l'app
Hager PowerTouch, integratacon lo sgan-

ciatore sentinel Energy,consentedi verifica-

re in temporeale latensione,la corrente, il consumoenergeticoe gli even-

ti di guasto,senzaintervenire fisicamente

Bocchiotti
Valtorta, 45

Milano

70150511
com - hager. com/it

sulquadrodi distribuzione. Ciòsi traducein

unamaggioresicurezzaper i tecnici,che

possonoeseguireoperazioni di chiusurao

aperturadell'interruttore a distanza.

Bocchiotti

configurazione
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Hager Bocchiotti: una rivoluzione nella protezione

elettrica

0 maestri.it/hager-bocchiotti-una-rivoluzione-nella-protezione-elettrica

Smart, semplici e sicuri. Gli interruttori aperti hw+ inaugurano una nuova era della protezione

elettrica. Competenze tecnologiche e capacità produttive all'avanguardia, unite a una costante

attenzione alle esigenze dei clienti, hanno permesso ad Hager Group, di cui Hager Bocchiotti è

parte, di diventare uno dei pochissimi produttori a livello mondiale in grado di sviluppare e produrre

interruttori di protezione aperti fino a 4000 A. La linea hw+, testata IEC, è stata progettata per

garantire una gestione intelligente dell'impianto elettrico, combinando tecnologia avanzata, facilità

d'uso, flessibilità e massima affidabilità in dimensioni contenute. Progettata per impianti a bassa

tensione fino a 690 V Ue e 1000 V Ui, la gamma offre funzioni evolute di protezione contro

cortocircuiti, guasti a terra e sovraccarichi, garantendo sicurezza e continuità operativa, in

particolare in edifici come ospedali, università, hotel, centri commerciali e direzionali, dove

l'alimentazione elettrica è fondamentale.

Le caratteristiche

Gli interruttori aperti hw+ sono disponibili in tre serie, ciascuna con correnti nominali e poteri di

interruzione diversi, per rispondere alle esigenze di ogni impianto. La serie include due tipi di

sganciatori: lo sganciatore sentinel, progettato per una protezione standard (LI, LSI e LSIG) e lo

sganciatore sentinel Energy, che unisce protezione avanzata (LSI e LSIG) a funzioni di misura e

comunicazione. Con un design ergonomico e compatto, gli interruttori aperti hw+ possono essere

facilmente installati in versione fissa o estraibile all'interno di quadro evo, il quadro di distribuzione

principale di Hager Bocchiotti. Gli interruttori hw+ sono personalizzabili grazie a un pacchetto

completo di accessori integrabili sia in fase di configurazione, sia in seguito all'installazione nel

caso di modifiche dei requisiti dell'impianto.

tre serie

HW1
800-1800A

HW2
800-2500A HW4

3200-4000A

affidabilità facilità d'uso

configurazione agevolata
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Vantaggi specifici

La gamma hw+ offre benefici mirati a chi opera nella gestione degli impianti elettrici. È possibile

l'accesso immediato alla documentazione tecnica tramite QR code e al rapporto sulla messa in

servizio generato dal software di configurazione Hager Power setup. Inoltre, la sicurezza è

garantita dal test di intervento disponibile con lo sganciatore sentinel Energy. I grandi installatori

possono contare sull'app Hager Power Touch e il display intuitivo che facilita l'impostazione e la

lettura dei valori di misura dell'impianto. I facility manager possono monitorare e ripristinare

l'alimentazione grazie all'app Hager Power touch. I progettisti sono abilitati a sfruttare le funzionalità

di allarme personalizzabili e la presenza di contatori di energia multi-tariffa per monitorare

l'efficienza dell'impianto. Infine, i quadristi, possono sperimentare un notevole risparmio di tempo

grazie all'interruttore di protezione preassemblato, al montaggio delle bobine senza utensili e alle

morsettiere a collegamento rapido quickconnect.

Strumenti di supporto

Le prestazioni e la versatilità sono solo alcuni punti di forza degli interruttori aperti hw+. Hager

Bocchiotti ha abbinato una serie di strumenti sviluppati per agevolare l'intero processo di

configurazione, realizzazione e messa in opera dell'impianto elettrico. Tra questi spicca il

configuratore web hw+, che consente di accelerare le attività di selezione e di validazione della

configurazione finale. Il software Hagercad velocizza la realizzazione e la preventivazione del

quadro con all'interno gli interruttori aperti hw+, verificandone istantaneamente la conformità alla

normativa IEC 61439. Una volta configurati, si può testare il funzionamento e mettere in servizio gli

interruttori aperti hw+ attraverso Hager Power Setup, che agevola l'importazione dei parametri di

protezione, tramite l'interfaccia con Hagercad, la generazione di report per il collaudo e messa in

servizio, oltre alla visualizzazione della cronologia eventi. Per chi necessita di un monitoraggio

costante dell'impianto, l'app Hager Power Touch, integrata con lo sganciatore sentinel Energy,

consente di verificare in tempo reale la tensione, la corrente, il consumo energetico e gli eventi di

guasto, senza intervenire fisicamente sul quadro di distribuzione. Ciò si traduce in una maggiore

sicurezza per i tecnici, che possono eseguire operazioni di chiusura o apertura dell'interruttore a

distanza.
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