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Nowe
rozdzielnice
univers

Mozliwosci oferowane przez nowe rozdzielnice univers sg tak
szerokie, ze mozna ich uzy¢ we wszystkich rodzajach
obiektow.

Rozdzielnice stojgce i wiszgce oferujg wszystkie cechy
potrzebne w obiektach przemystowych, biurowych

i mieszkalnych. Wykonane z blachy stalowej o dwéch
stopniach szczelnosci IP41 oraz IP55 w | i ll klasie izolacji.
Uzupetnieniem standardowej oferty stanowia wersje

z drzwiami przeszklonymi.
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univers
rozdzielnice stojgce IP 41/55, gtebokos¢ 275/400 mm

thager

- Klasa ochr. [ lub Il

- do zastosowan wnetrzowych

- Gteb. 275/400

- Kolor: RAL 7035

- wysokos$¢ wewnetrzna 1850 mm

- przepusty kablowe w standardzie zamontowane u

- drzwi stalowe petne lub przeszklone
- IP 55 dostarczane z zamontowanym cokotem
- zgodno$¢ z norma EN 61439-1, -2, -3

gory tylko dla IP55

Typ rozdzielnicy Stojaca
Stopien ochr. IP55 IP55
Gieb. w mm 275/400 275/400
Kolor wg RAL 7035 7035
Wys./ Szer. |Mod.[KI. | KI. | KI 1l KI. 1l KI. | KI | KI. 1l KL 1l
Gleb. z cokotem drzwi transp] z cokotem drzwi transp] z cokotem drzwi transp| z cokotem drzwi transp.
100 mm z cokotem | 100 mm z cokotem | 200 mm z cokotem | 200 mm z cokofem
100 mm 100 mm 200 mm 200 mm
] 300 |132 |FR11E1 FR11S1 FR11E2 FR11S2
1700/ [1] 550 |264 |FR12E1 FR12S1 FR12E2 FR12S2
275 ] 800 |396 |FR13E1 FR13S1 FR13E2 FR13S2
1050 (528 |FR14E1 FR14S1 FR14E2 FR14S2
[l 1300 |660 |FR15E1 FR15S1 FR15E2 FR15S2
] 300 |144 |FR21E1 FR22K1 FR21S1 FR22L1 FR21E2 FR22K?2 FR21S2 FR22L2
;; 550 [288 |[FR22E1 FR23K1 FR22S1 FR23L1 FR22E2 FR23K?2 FR22S2 FR23L2
1850/ [[|] 800 |432 |FR23E1 FR24K1 FR23S1 FR24L1 FR23E2 FR24K?2 FR23S2 FR24L2
275 1050 (576 |FR24E1 FR25K1 FR24S1 FR25L1 FR24E2 FR25K2 FR24S2 FR25L2
[l 1300 |720 |FR25E1 FR26K1 FR25S1 FR26L1 FR25E2 FR26K2 FR25S2 FR26L2
1500 (864 |FR26E1 FR26S1 FR26E2 FR26S2
] 300 |144 |FR21G1 FR22V1 FR21H1 FR22U1 FR21G2 FR22V2 FR21H2 FR22U2
;; 550 |288 |FR22G1 FR23V1 FR22H1 FR23U1 FR22G2 FR23V2 FR22H2 FR23U2
1850/ [[]] 800 |432 |FR23G1 FR24V1 FR23H1 FR24U1 FR23G2 FR24V?2 FR23H2 FR24U2
400 1050 |576 |FR24G1 FR25V1 FR24H1 FR25U1 FR24G2 FR25V2 FR24H2 FR25U2
[1 1300 [720 |FR25G1 FR26V1 FR25H1 FR26U1 FR25G2 FR26V2 FR25H2 FR26U2
1550 |864 |FR26G1 FR26H1 FR26G2 FR26H2

- drzwi stalowe petne

- IP 41 dostarczane bez cokotu
- zgodnos$c¢ z norma: EN 61439-1, -2, -3

Typ rozdzielnicy Stojgca
Stopien ochr. 1P41
Klasa ochr. | L
Gieb. w mm 275/400
Kolor wg RAL 7035
Wys./ Szer. | Mod.|KI. |
Gteb.
] 300 |144 |FS21E
1 550 (288 |FS22E
1850/ [[] 800 |432 |FS23E
275 1050 |576 [FS24E
[ 1300 [720 |FS25E
] 300 |144 |FS21G
[ 550 (288 [FS22G
1850/ ([[]] 800 |432 |FS23G
400 1050 [576 [FS24G
[ 1300 [720 |Fs25G




:hager

univers, drzwi zamienne - przeglad
Rozdzielnice stojgce IP41/55, gteb. 275/400 mm

Klasa ochr. I L1@
Gieboko$¢é w mm 275-400 mm
Stopien ochr. IP55 1P41
Wysokosé Szerokos¢ | Nr kat. Drzwi Drzwi
w mm petne petne
wmm wielko$é wielko$¢
Nr kat. Wys. x Szer. (mm) | Nr kat. Wys. x Szer. (mm)
1700 300 FR11... FZ011R 1743x293
550 FR12... FZ012R 1743x543
800 FR13... FZ013R 1743x793
1050 FR14... FZ014R 1743x520
: 1300 FR15... FZ015R 1743x770
1850 300 FR21... FZ021R 1843x293 [FZ021S 1843x293
550 FR22... FZ022R 1843x543 | FZ022S 1843x543
800 FR23... FZ023R 1843x793 [FZ023S 1843x793
1050 FR24... FZ024R 1843x520 |FZ024S 1843x543
; 1300 FR25... FZ025R 1843x770 [FZ025S 1843x543
FR26... FZ026R




univers

Rozdzielnice wiszgce IP55, gteb. 275 mm

:hager

- Klasa ochr. Il + |

- Gteb. 275 mm

- do zastosowan wnetrzowych

- wyposazone w zamek 3 punktowy

- Kolor: RAL 7035

- zgodnos$c¢ z normami: EN 61439-1, -2, -3

Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. Il, wysoko$é 500 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.
B : ) 500 mm 300 mm 275 mm IP55 1 FR31S
500 mm 550 mm 275 mm P55 1 FR32S
FR32S ) 500 mm 800 mm 275 mm IP55 1 FR33S
500 mm 1050 mm 275 mm P55 1 FR34S
500 mm 1300 mm 275 mm P55 1 FR35S
= . . Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. I, wysoko$é 650 mm
. Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.
] 650 mm 300 mm 275 mm P55 1 FR41S
. ™| 650 mm 550 mm 275 mm IP55 1 FR42S
. . 650 mm 800 mm 275 mm P55 1 FR43S
' 650 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FR44S
FRa2S 650 mm 1300 mm 275 mm IP55 1 FR45S
. ) Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. Il, wysoko$é 800 mm
Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.
800 mm 300 mm 275 mm P55 1 FR51S
s 800 mm 550 mm 275 mm P55 1 FR52S
= ) 800 mm 800 mm 275 mm IP55 1 FR53S
800 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FR54S
FR52S ) 800 mm 1300 mm 275 mm P55 1 FR55S
. ) Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. Il, wysokos¢ 950 mm
1
Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.
950 mm 300 mm 275 mm IP55 1 FR61S
950 mm 550 mm 275 mm IP55 1 FR62S
; 950 mm 800 mm 275 mm P55 1 FR63S
g 950 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FR64S
950 mm 1300 mm 275 mm IP55 1 FR65S
FR62S
. z - Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. Il, wysoko$é 1100 mm
3 'z
Wys. Szer. Gieb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.
1100 mm 300 mm 275 mm IP55 1 FR71S
1100 mm 550 mm 275 mm P55 1 FR72S
1100 mm 800 mm 275 mm IP55 1 FR73S
e 1100 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FR74S
F \ 1100 mm 1300 mm 275 mm IP55 1 FR75S
FR72S
% - Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. I, wysokos¢ 1250 mm
1\-“
Wys. Szer. Gieb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.
o 1250 mm 300 mm 275 mm P55 1 FR81S
1250 mm 550 mm 275 mm P55 1 FR82S
ﬂ 1250 mm 800 mm 275 mm IP55 1 FR83S
. el o 1250 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FR84S
= 1250 mm 1300 mm 275 mm IP55 1 FR85S
)\l
LN

FR82S




chager

univers

Rozdzielnice wiszgce IP55, gteb. 275 mm

Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. Il, wysokos¢ 1400 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.
1400 mm 300 mm 275 mm IP55 1 FR91S
1400 mm 550 mm 275 mm IP55 1 FR92S ]
1400 mm 800 mm 275 mm P55 1 FR93S
1400 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FR94S ]
1400 mm 1300 mm 275 mm IP55 1 FR95S - f !
FRO2S \
Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. Il, wysokos$¢ 1550 mm = =
Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.
1550 mm 300 mm 275 mm P55 1 FRO1S
1550 mm 550 mm 275 mm P55 1 FRO2S
1550 mm 800 mm 275 mm IP55 1 FRO3S
1550 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FR04S
1550 mm 1300 mm 275 mm IP55 1 FRO5S
=
FRO2S
Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. I, wysoko$é 500 mm - '
Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat. - |
500 mm 300 mm 275 mm P55 1 FR31E -
500 mm 550 mm 275 mm IP55 1 FR32E
500 mm 800 mm 275 mm P55 1 FR33E FR32E
500 mm 1050 mm 275 mm P55 1 FR34E
500 mm 1300 mm 275 mm P55 1 FR35E
Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. I, wysoko$¢ 650 mm = s
Wys. Szer. Tiefe Stopien ochr. Opak. Nr kat.
650 mm 300 mm 275 mm P55 1 FR41E
650 mm 550 mm 275 mm P55 1 FR42E
650 mm 800 mm 275 mm P55 1 FR43E
650 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FR44E FR42E
650 mm 1300 mm 275 mm P55 1 FR45E
Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. I, wysoko$¢ 800 mm = e
1 — m 1
Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.
800 mm 300 mm 275 mm IP55 1 FR51E
800 mm 550 mm 275 mm P55 1 FR52E |
800 mm 800 mm 275 mm IP55 1 FR53E =
800 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FR54E
800 mm 1300 mm 275 mm IP55 1 FR55E FR52E
Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. I, wysoko$¢ 950 mm = 2
= 1 T
Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.
950 mm 300 mm 275 mm P55 1 FR61E
950 mm 550 mm 275 mm P55 1 FR62E
950 mm 800 mm 275 mm P55 1 FR63E [ -3
950 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FR64E 2
950 mm 1300 mm 275 mm P55 1 FR65E
FR62E




univers
Rozdzielnice wiszace IP55, gteb. 275 mm :hager

Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. I, wysokosé 1100 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

1100 mm 300 mm 275 mm P55 1 FR71E
1100 mm 550 mm 275 mm P55 1 FR72E
1100 mm 800 mm 275 mm IP55 1 FR73E
1100 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FR74E
1100 mm 1300 mm 275 mm IP55 1 FR75E

Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. I, wysokos¢ 1250 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

1250 mm 300 mm 275 mm IP55 1 FR81E
1250 mm 550 mm 275 mm P55 1 FR82E
1250 mm 800 mm 275 mm P55 1 FR83E
1250 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FR84E
1250 mm 1300 mm 275 mm IP55 1 FR85E

Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. I, wysokosé 1400 mm

Wys. Szer. Tiefe Stopien ochr. Opak. Nr kat.

1400 mm 300 mm 275 mm P55 1 FR91E
1400 mm 550 mm 275 mm IP55 1 FR92E
1400 mm 800 mm 275 mm IP55 1 FR93E
1400 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FR94E
1400 mm 1300 mm 275 mm IP55 1 FR95E

Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. I, wysokosé¢ 1550 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

1550 mm 300 mm 275 mm IP55 1 FRO1E
1550 mm 550 mm 275 mm P55 1 FRO2E
15650 mm 800 mm 275 mm IP55 1 FRO3E
1550 mm 1050 mm 275 mm IP55 1 FRO4E
1550 mm 1300 mm 275 mm IP55 1 FRO5E
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univers

:hager Rozdzielnice wiszace IP55, gteb. 400 mm
- Klasa ochr. 11 /1 - Kolor: RAL 7035
- Gfeb. 400 mm - Zgodno$¢ z normami: EN 61439-1, -2, -3

Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. Il, wysokos$¢ 1400 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

1400 mm 550 mm 400 mm P55 1 FR92H
1400 mm 800 mm 400 mm IP55 1 FR93H
1400 mm 1050 mm 400 mm IP55 1 FR94H

Rozdzielnice wiszace, klasa ochr. I, wysoko$¢ 1400 mm E

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

1400 mm 550 mm 400 mm IP55 1 FR92G
1400 mm 800 mm 400 mm IP55 1 FR93G
1400 mm 1050 mm 400 mm IP55 1 FR94G

FR92G

Drzwi zamienne

Produkt Opak. Nr kat.
Drzwi dla rozdzielnicy FR31*, IP55, 500 x 300 mm 1 FZ031R
Drzwi dla rozdzielnicy FR32*, IP55, 500 x 550 mm 1 FZ032R
Drzwi dla rozdzielnicy FR33*, IP55, 500 x 800 mm 1 FZ033R
Drzwi dla rozdzielnicy FR34*, IP55, 500 x 1050 mm 1 FZ034R
Drzwi dla rozdzielnicy FR35%, IP55, 500 x 1300 mm 1 FZO035R
Drzwi dla rozdzielnicy FR41*, IP55, 650 x 300 mm 1 FZ041R
Drzwi dla rozdzielnicy FR42*, IP55, 650 x 550 mm 1 FZ042R FZ031R
Drzwi dla rozdzielnicy FR43*, IP55, 650 x 800 mm 1 FZ043R
Drzwi dla rozdzielnicy FR44*, IP55, 650 x 1050 mm 1 FZ044R
Drzwi dla rozdzielnicy FR45%, IP55, 650 x 1300 mm 1 FZ045R
Drzwi dla rozdzielnicy FR51*, IP55, 800 x 300 mm 1 FZ051R
Drzwi dla rozdzielnicy FR52%, IP55, 800 x 550 mm 1 FZ052R
Drzwi dla rozdzielnicy FR53*, IP55, 800 x 800 mm 1 FZO053R
Drzwi dla rozdzielnicy FR54*, IP55, 800 x 1050 mm 1 FZ054R
Drzwi dla rozdzielnicy FR55%, IP55, 800 x 1300 mm 1 FZ055R
Drzwi dla rozdzielnicy FR61*, IP55, 950 x 300 mm 1 FZ061R
Drzwi dla rozdzielnicy FR62*, IP55, 950 x 550 mm 1 FZ062R
Drzwi dla rozdzielnicy FR63*, IP55, 950 x 800 mm 1 FZ063R
Drzwi dla rozdzielnicy FR64*, IP55, 950 x 1050 mm 1 FZ064R
Drzwi dla rozdzielnicy FR65*, IP55, 950 x 1300 mm 1 FZ065R
Drzwi dla rozdzielnicy FR71*, IP55, 1100 x 300 mm 1 FZ071R
Drzwi dla rozdzielnicy FR72*, IP55, 1100 x 550 mm 1 FZ072R
Drzwi dla rozdzielnicy FR73*, IP55, 1100 x 800 mm 1 FZ073R
Drzwi dla rozdzielnicy FR74*, IP55, 1100 x 1050 mm 1 FZ074R
Drzwi dla rozdzielnicy FR75%, IP55, 1100 x 1300 mm 1 FZ075R
Drzwi dla rozdzielnicy FR81*, IP55, 1250 x 300 mm 1 FZ081R
Drzwi dla rozdzielnicy FR82*, IP55, 1250 x 550 mm 1 FZ082R
Drzwi dla rozdzielnicy FR83*, IP55, 1250 x 800 mm 1 FZ083R
Drzwi dla rozdzielnicy FR84*, IP55, 1250 x 1050 mm 1 FZ084R
Drzwi dla rozdzielnicy FR85*, IP55, 1250 x 1300 mm 1 FZ085R
Drzwi dla rozdzielnicy FR91*, IP55, 1400 x 300 mm 1 FZ091R
Drzwi dla rozdzielnicy FR92*, IP55, 1400 x 550 mm 1 FZ092R
Drzwi dla rozdzielnicy FR93*, IP55, 1400 x 800 mm 1 FZ093R
Drzwi dla rozdzielnicy FR94*, IP55, 1400 x 1050 mm 1 FZ094R

11



chager

univers
Rozdzielnice stojgce IP55, gteb. 275 mm

FR22E1

Rozdzielnice stojace, klasa ochr. I, wysokosé 1850 mm, z cokotem 100 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

1950 mm 300 mm 275 mm P55 1 FR21E1
1950 mm 550 mm 275 mm P55 1 FR22E1
1950 mm 800 mm 275 mm P55 1 FR23E1
1950 mm 1050 mm 275 mm P55 1 FR24E1
1950 mm 1300 mm 275 mm P55 1 FR25E1
1950 mm 1650 mm 275 mm P55 1 FR26E1

(o

y ]

FR22E2

Rozdzielnice stojace, klasa ochr. I, wysokos¢ 1850 mm, z cokotem 200 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

2050 mm 300 mm 275 mm P55 1 FR21E2
2050 mm 550 mm 275 mm IP55 1 FR22E2
2050 mm 800 mm 275 mm P55 1 FR23E2
2050 mm 1050 mm 275 mm P55 1 FR24E2
2050 mm 1300 mm 275 mm IP55 1 FR25E2
2050 mm 1550 mm 275 mm P55 1 FR26E2

1
/ ]

FR22K1

Rozdzielnice stojace, klasa ochr. I, z drzwiami transp. wysoko$¢ 1850 mm, z cokotem100 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

1950 mm 550 mm 275 mm P55 1 FR22K1
1950 mm 800 mm 275 mm P55 1 FR23K1
1950 mm 1050 mm 275 mm P55 1 FR24K1
1950 mm 1300 mm 275 mm P55 1 FR25K1
1950 mm 15650 mm 275 mm P55 1 FR26K1

{7

FR22K2

Rozdzielnice stojace, klasa ochr. I, z drzwiami transp. wysokos$¢ 1850 mm, z cokotem 200 mm

Wys. Szer. Gieb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

2050 mm 550 mm 275 mm P55 1 FR22K2
2050 mm 800 mm 275 mm IP55 1 FR23K2
2050 mm 1050 mm 275 mm P55 1 FR24K2
2050 mm 1300 mm 275 mm P55 1 FR25K2
2050 mm 1660 mm 275 mm P55 1 FR26K2




univers
Rozdzielnice stojace IP55, gteb. 400 mm :hager

- do zastosowan wnetrzowych - do zastosowan wnetrzowych
- Gteb. 400 mm - drzwi stalowe petne lub przeszklone
- Kolor: RAL 7035 - zgodnos¢ z normami: EN 61439-1, -2, -3

Rozdzielnice stojace, klasa ochr. Il, wysokos$¢ 1850 mm, z cokotem 100 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

1950 mm 300 mm 400 mm P55 1 FR21H1
1950 mm 550 mm 400 mm P55 1 FR22H1
1950 mm 800 mm 400 mm P55 1 FR23H1
1950 mm 1050 mm 400 mm P55 1 FR24H1
1950 mm 1300 mm 400 mm P55 1 FR25H1
1950 mm 15650 mm 400 mm P55 1 FR26H1

FR21H1

Rozdzielnice stojace, klasa ochr. I, wysokos¢ 1850 mm, z cokotem 200 mm

Wys. Szer. Tiefe Stopien ochr. Opak. Nr kat.

2050 mm 300 mm 400 mm P55 1 FR21H2
2050 mm 550 mm 400 mm IP55 1 FR22H2
2050 mm 800 mm 400 mm P55 1 FR23H2
2050 mm 1050 mm 400 mm P55 1 FR24H2
2050 mm 1300 mm 400 mm P55 1 FR25H2
2050 mm 1650 mm 400 mm P55 1 FR26H2

FR21H2

Rozdzielnice stojace, klasa ochr. ll, z drzwiami transp., wysoko$¢ 1850 mm, z cokotem 100 mm

Wys. Szer. Gieb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.
1950 mm 550 mm 400 mm IP55 1 FR22U1
1950 mm 800 mm 400 mm IP55 1 FR23U1
1950 mm 1050 mm 400 mm IP55 1 FR24U1
1950 mm 1300 mm 400 mm IP55 1 FR25U1
1950 mm 1550 mm 400 mm IP55 1 FR26U1
FR22U1
Rozdzielnice stojace, klasa ochr. ll, z drzwiami transp., wysokos$¢ 1850 mm, z cokotem 200 mm " _,Tr
Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.
2050 mm 550 mm 400 mm IP55 1 FR22U2 — .
2050 mm 800 mm 400 mm IP55 1 FR23U2
2050 mm 1050 mm 400 mm IP55 1 FR24U2
2050 mm 1300 mm 400 mm IP55 1 FR25U2 ;
2050 mm 1550 mm 400 mm IP55 1 FR26U2 V \
N
FR22U2

13



univers
Rozdzielnice stojgce IP55, gteb. 400 mm

FR26G1

Rozdzielnice stojace, klasa ochr. |, wysokos¢ 1850 mm, z cokotem 100 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

1950 mm 300 mm 400 mm P55 1 FR21G1
1950 mm 550 mm 400 mm P55 1 FR22G1
1950 mm 800 mm 400 mm P55 1 FR23G1
1950 mm 1050 mm 400 mm P55 1 FR24G1
1950 mm 1300 mm 400 mm P55 1 FR25G1
1950 mm 1550 mm 400 mm P55 1 FR26G1

N

FR21G2

Rozdzielnice stojace, klasa ochr. |, wysokos¢ 1850 mm, z cokotem 200 mm

Wys. Szer. Gieb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

2050 mm 300 mm 400 mm IP55 1 FR21G2
2050 mm 550 mm 400 mm IP55 1 FR22G2
2050 mm 800 mm 400 mm P55 1 FR23G2
2050 mm 1050 mm 400 mm IP55 1 FR24G2
2050 mm 1300 mm 400 mm P55 1 FR25G2
2050 mm 1550 mm 400 mm P55 1 FR26G2

\v
p=

FR22V1

Rozdzielnice stojace, klasa ochr. |, z drzwiami transp., wysoko$¢ 1850 mm, z cokotem 100 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

1950 mm 550 mm 400 mm IP55 1 FR22V1
1950 mm 800 mm 400 mm IP55 1 FR23V1
1950 mm 1050 mm 400 mm IP55 1 FR24V1
1950 mm 1300 mm 400 mm IP55 1 FR25V1
1950 mm 1550 mm 400 mm IP55 1 FR26V1

FR22Vv2

Rozdzielnice stojace, klasa ochr. |, z drzwiami transp., wysoko$¢ 1850 mm, z cokotem 200 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

2050 mm 550 mm 400 mm IP55 1 FR22V2
2050 mm 800 mm 400 mm P55 1 FR23V2
2050 mm 1050 mm 400 mm IP55 1 FR24V2
2050 mm 1300 mm 400 mm IP55 1 FR25V2
2050 mm 1550 mm 400 mm IP55 1 FR26V2

14



chager

univers

Rozdzielnice stojgce IP55, gteb. 275/400 mm, akcesoria

Drzwi zamienne metalowe peine

Wys.

1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1650 mm
1650 mm
1650 mm
1650 mm
1650 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm

Szer.

250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm

Opak.

-4 4 a4 a4 a4 a4 a4 a e a4 a

Nr kat.
FZ00O1R
FZ002R
FZOO3R
FZ004R
FZOO5R
FZ011R
FZ012R
FZ013R
FZ014R
FZ015R
FZ021R
FZ022R
FZ023R
FZ024R
FZ025R

FZ025R

15



chager

univers

Rozdzielnice stojgce IP41, gteb. 275/400 mm

- rozdzielnice dostarczane bez cokotu
- Kkl |

- Zgodno$¢ z normami: EN 61439-1, -2, -3

- drzwi tylko stalowe petne

- dostarczane z zamkiem na klucz dwupiérkowy

- bez przepustéw kablowych

Rozdzielnice stojace, klasa ochr. I, wysokos$¢ 1850 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

1850 mm 300 mm 400 mm P41 1 FS21E

1850 mm 550 mm 400 mm P41 1 FS22E

1850 mm 800 mm 400 mm P41 1 FS23E

1850 mm 1050 mm 400 mm P41 1 FS24E

1850 mm 1300 mm 400 mm P41 1 FS25E

Rozdzielnice stojace, klasa ochr. |, wysoko$é 1850 mm

Wys. Szer. Gteb. Stopien ochr. Opak. Nr kat.

1850 mm 300 mm 400 mm P41 1 FS21G

1850 mm 550 mm 400 mm P41 1 FS22G

1850 mm 800 mm 400 mm P41 1 FS23G

1850 mm 1050 mm 400 mm P41 1 FS24G

1850 mm 1300 mm 400 mm P41 1 FS25G

FR21G
~ Drzwi zamienne metalowe peine
Wys. Szer. Opak. Nr kat.
" 1800 mm 250 mm 1 FZ021S
.' 1800 mm 500 mm 1 FZ022S
1800 mm 750 mm 1 FZ023s
1800 mm 1000 mm 1 FZ024S
‘ 1800 mm 1250 mm 1 FZ025S
FZ025R

16



chager

univers

Rozdzielnice stojgce IP41/55, gteb. 275/400 mm,

akcesoria

Cokél, gleb. 275 mm, wys. 100, RAL 9005

Produkt Opak. Nr kat.
cokét, 100x300x275 1 FZ631A
cokot, 100x550x275 1 FZ632A
cokot, 100x800x275 1 FZ633A
cokat, 100x1050x275 1 FZ634A
cokot,100x1300x275 1 FZ635A
cokot,100x1550x275 1 FZ636A
Cokaél, gleb. 275 mm, wys. 200, RAL 9005

Produkt Opak. Nr kat.
cokot,200x300x275 1 FZ641A
cokot,200x550x275 1 FZ642A
cokot,200x800x275 1 FZ643A
cokot,200x1050x275 1 FZ644A
cokot,200x1300x275 1 FZ645A
cokot,200x1550x275 1 FZ646A
Cokét, gteb. 400 mm, wys. 100, RAL 9005

Produkt Opak. Nr kat.
cokat, 100x300x400 1 FZ651A
cokot, 100x550x400 1 FZ652A
cokat, 100x800x400 1 FZ653A
cokat, 100x1050x400 1 FZ654A
cokét, 100x1300x400 1 FZ655A
cokat, 100x1550x400 1 FZ656A
Cokét, geb. 400 mm, wys. 200, RAL 9005

Produkt Opak Nr kat.
cokat,200x300x400 1 FZ661A
cokat,200x550x400 1 FZ662A
cokot,200x800x400 1 FZ663A
cokat,200x1050x400 1 FZ664A
cokat,200x1300x400 1 FZ665A
cokot,200x1550x400 1 FZ666A
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Rozdzielnice stojgce IP55, gteb

univers
. 275/400 mm, akcesoria

Pokrywa wentylacyjna

- do zabudowy w ptycie
- przepustowej FZ408M
- redukuje stopien ochrony na IP 2X

Opak. Nr kat.
1 FZ417
Dtawiki do wprowadzania kabli
- dajace sie montowac w przepustach kablowych IP54
z przettoczeniami
FZ409M Opak. Nr kat.
do6-13mm @, M20 1 FZ409M
do9-17mm @, M25 1 FZ410M
do 13-21 mm @, M32 1 FZ411M
do 14 -29 mm @, M40 1 FZ412M
Trzpien zawiaséw
do rozdzielnic FR
FZ797A
Opak. Nr kat.
10 FZ797A
Dodatkowe zabezpieczenie przed dotykiem
Fz851
Opak. Nr kat.
1 FZ851
Dzwignia uchylna bez wktadki patentowej
)
g
£
s
Opak. Nr kat.
F7537 1 FZ537
wktadka patentowa do FZ537
Produkt Opak. Nr kat.
Klucz 1242E 1 FZ506
Klucz 405 1 FZ519
e Klucz 455 1 FZ520

FZ506
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univers

Rozdzielnice stojgce IP55, gteb. 275/400 mm, akcesoria

:hager

Panel wewnetrzny

Produkt Opak. Nr kat.
dla rozdzielnicy FR o gtebokosci 275mm 1 FZ230A
dla rozdzielnicy FR o gtebokos$ci 400mm 1 FZ230B
FZ230A
Uchwyt szyny wsporczej
Opak. Nr kat. 3
dla rozdzielnicy FR o gtebokosci 275, Kl | 1 FZ800A
dla rozdzielnicy FR o gtebokosci 275, Kl II 1 FZ800B
dla rozdzielnicy FR o gtebokosci 400, K | 1 FZ800C FZ800A
dla rozdzielnicy FR o gtebokosci 400, Kl II 1 FZ800D
dla rozdzielnicy FS o gtebokosci 275 1 FZ800E
dla rozdzielnicy FS o gtebokosci 400 1 FZ800F
Przepusty kablowe z blachy stalowej z uszczelka, klasa ochronnosci | 2
dla wyprowadzenia gérnego i dolnego -
bez przettoczen do wytamania L
Opak. Nr kat. Fz422
10 FzZ422
Ostona przepustu bocznego
Produkt Opak. Nr Kat. " o
osfona stalowa 1 FZ448 o
Fz448
Zaslepka
montaz od wewnatrz w rozdzielnicach FR
Produkt Szer. Opak. Nr kat.
zaslepka przepustu kablowego 250 mm 1 FZ435A FZ435A
Zestaw tgczacy pionowo do rozdzielnic, gteb. 275 und 400 mm
Produkt Opak. Nr kat.
tacznik pionowy, 1-polowy 1 FZ771A
facznik pionowy, 2-polowy 1 FZ772A
tacznik pionowy, 3-polowy 1 FZ773A
facznik pionowy, 4-polowy 1 FZ774A
facznik pionowy, 5-polowy 1 FZ775A
facznik pionowy, 6-polowy 1 FZ776A
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chager

Rozdzielnice stojace IP41/55, gteb.

univers
275/400 mm, akcesoria

Uchwyt szyny wsporczej
Produkt Opak. Nr kat.
do montazu w cokole o wysokosci 100mm 1 FZ801A
do montazu w cokole o wysokosci 200mm 1 FZ801B
FZ801A
Szyna odcigzajgca kable, mocowana w cokole
Produkt Opak. Nr kat.
szyna odcigzajaca,1-polowa 1 FZ7801
=% szyna odcigzajgca,2-polowa 1 FZ7811
szyna odcigzajgca,3-polowa 1 FZ7821
F77801 szyna odcigzajaca,4-polowa 1 FZ8441
szyna odcigzajgca,5-polowa 1 FZ8451
szyna odcigzajgca,6-polowa 1 FZ8461
; Q Uchwyty transportowe
FZ831
Opak. Nr kat.
1 FZ831
Uchwyty montazowe
do mocowania rozdzielnicy do $ciany
°
°
LY ° Opak. Nr kat.
1 FZ829
Fz829
P Profil drzwiowy
=5
=
=0
Opak. Nr kat.
profil drzwiowy dla rozdzielnicy o szerokosci 250mm 1 FZ739A
profil drzwiowy dla rozdzielnicy o szerokosci 500mm 1 FZ739B
profil drzwiowy dla rozdzielnicy o szerokosci 750mm 1 FZ739C
FZ739A
zestaw ryglujgcy do przepustéw kablowych
11
Opak. Nr kat.
FZ421A
1 FZ421A
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univers

Rozdzielnice stojgce IP41/55, gteb. 275/400 mm, akcesoria

:hager

Plyta montazowa petna do uktadéw automatyki

- blacha stalowa, ocynkowana

— elementy mocujace

— do montazu na konstrukcji nosnej (bez profili UN)
— mozliwos$¢ regulacji gtebokosci montazu
Grubosé plyty 20 mm

Grubosé blachy 2 mm Opak. NF Kat.
Ptyta montazowa univers,1800x250mm 1 Uz21mMP
Ptyta montazowa univers,1800x500mm 1 Uz22mMpP
Plyta montazowa univers,1800x750mm 1 Uz23MP ’
Ptyta montazowa univers,1800x1000mm 1 Uz24MP uz21imp
Ptyta montazowa univers,1800x1250mm 1 Uz25MP
Ostona wyprowadzenia przewodow l
dla rozdzielnic o gtebokosci 275 mm ‘
kolor: RAL 7035 (jasnoszary)
dla rozdzielnic o szerokosci: Opak. Nr kat.
300 mm 1 FZ351
550 mm 1 FZ352 F7353
800 mm 1 FZ353
1050 mm 1 FZ354
1300 mm 1 FZ355
Zamkniecia
)]
Produkt Opak. Nr Kkat. €
klamka obrotowa (T) 1 FZ530 =&
klamka obrotowa (T) z wktadka 1333 1 FZ531 g
klucz zamienny nr 1333 do zam. FZ531, FZ533 1 FZ539 FZ530
Zamkniecia
ﬂ\;
Produkt Opak. Nr kat. &
klamka obrotowa 1 FZ532 =&
klamka obrotowa z wktadkg 1333 1 FZ533 =¥
klucz zamienny nr 1333 do zam. FZ531, FZ533 1 FZ539 Fz532
Katownik obnizajacy dla szyny wsporczej lub poprzeczki .
_—
~ =—
- do obnizenia szyn wsporczych lub poprzeczek o 25 lub 50 mm w celu unikniecia kolizji z aparatami, ) et I/
szynami Cu lub przewodami, e
- do szyn UNxxA stosowac¢ UZxxA "N \.\?
- do plytek taczacych UT90x stosowaé UZxxAK ‘t@j __;: -
- komplet = 2 szt. g
UZ25A
Produkt Opak. Nr kat.
wysokos$¢ 25 mm 1 UzZ25A
wysokos$¢ 25 mm, do plytki taczacej UT 1 UZ25AK
wysokos$é 50 mm 1 UZ50A
wysoko$¢ 50 mm, do ptytki taczacej UT 1 UZ50AK
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univers
Rozdzielnice stojgce IP41/55, gteb. 275/400 mm, akcesoria

- kacznik poziomy, gteb. 275/400 mm
¥
E Opak. Nr kat.
kacznik dla rozdzielnic o gtgbokosci 275mm 1 FZ721A
tacznik dla rozdzielnic o gtebokosci 400mm 1 FZ721B
FZ721A
& a kacznik cokotéw
& [
2%
© % 8 © | |
do pionowego taczenia cokotéw
Fzr14
Opak. Nr kat.
1 FZ714
Szyny nosne
| 1-polowe
1 komplet = 2 sztuki
Produkt Opak. Nr kat.
300 mm 1 UNO2A
450 mm 1 UNO3A
600 mm 1 UNO4A
UNO3A 750 mm 1 UNO5A
900 mm 1 UNO6A
1050 mm 1 UNO7A
1200 mm 1 UNO8A
1350 mm 1 UNO09A
1500 mm 1 UN10A
1650 mm 1 UNT1A
1800 mm 1 UN12A
Ptytka taczgca szyny nosne
Opak. Nr kat.
1 UT12HSV
UT12HSV
Kliny taczace do szyn nosnych
j\? yLe
Q-
N
uTizL Opak. Nr kat.
1 uUT12L
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univers
Rozdzielnice stojgce IP41/55, gteb. 275/400 mm, akcesoria

Mocowanie szyn nosnych pojedyncze

-1 sztuka, na jedna szyne zamawiaé 2 sztuki

- do mocowania szyn nosnych w przypadku réznych pozioméw podwdjne mocowanie, znajdujace sie w rozdzielnicy
zostaje zastagpione przez 2 UT90G

- do mocowania 2 szyn nosnych na jednym poziomie

Produkt Opak. Nr kat.
1 sztuka, na jedng szyne zamawia¢ 2x 20 UT90G
podwdjne (cze$¢ zamienna) zamontowane w rozdzielnicy 10 uT90J
Poprzeczka
- do usztywnienia konstrukcji szyn no$nych wewnatrz rozdzielnicy i
]:. U
4=
@
Produkt Szer. Opak. Nr kat. UT12PN
2-polowa 500 mm 1 UT12PN
3-polowa 750 mm 1 UT12QN

Plytki taczace

- do zamocowania dwdch pionowych szyn nosnych, o krétszej diugosci.
montowane do szyn wsporczych i szyn o profilu U

Plytka taczaca katowa lewa
Plytka faczaca katowa prawa
- przy stosowaniu podzespotéw z ptytami montazowymi

Produkt Opak. Nr kat.

Plytki taczace 1 UT90F
Plytka taczaca katowa lewa 1 UT90L
Ptytka taczaca katowa prawa 1 UT90R

tacznik przewodu ochronnego

niepokryty, 25 mm? z korncéwkami kablowymi M8 (bolce uziemienia rozdzielnicy) oraz M6 (przytacze do
UZ010) do wszystkich rozdzielnic w celu taczenia ochronnego obudowy i szyn no$nych, dtugos¢: 300 mm

- do 250 A: 1 x 25 mm? niepokryty, oferowany standardowo w rozdzielnicy, nie dotyczy
rozdzielnicy stojacej

- do zabudowy szeregowej do 400 A: 2 x 25 mm? niepokryty, zamawia¢ 1 x UZ009 lub UZ012

- do 630 A: 3 x 25 mm? niepokryty, zamawiac¢ 2 x UZ009 lub UZ012

*) Wskazéwka:
Zwraca¢ uwage na przekrdj przewodu ochronnego (VDE 0660 T500)

Opak. Nr kat.
1 UZ009

kacznik przewodu ochronnego

niepokryty, 25 mm2 z korcéwkami kablowymi M8 (bolce uziemienia rozdzielnicy) oraz tulejkami, dtugosé
560 mm (przytacze do UZ010/UZ020 lub szyn zbiorczych) do wszystkich rozdzielnic w celu taczenia
ochronnego obudowy i szyn no$nych

- do 250 A: 1 x 25 mm? niepokryty, oferowany standardowo w rozdzielnicy, nie dotyczy
rozdzielnicy stojacej

- do zabudowy szeregowej do 400 A: 2 x 25 mm? niepokryty, zamawia¢ 1 x UZ009 lub UZ012

- do 630 A: 3 x 25 mm? niepokryty, zamawiac¢ 2 x UZ009 lub UZ012

*) Wskazowka:
Zwraca¢ uwage na przekréj przewodu ochronnego (VDE 0660 T500)

Opak. Nr kat.
1 uzo12
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univers

Rozdzielnice stojgce IP41/55, gteb. 275/400 mm, akcesoria

Potaczenie przewodu ochronnego

miedzy szynami nosnymi szyna Cu 20 x 5 mm ze $rubami do mocowania PE

uzo10
Produkt Opak. Nr kat.
1-polowy 1 uzo10
2-polowy 1 uUzo20
sl -
» Pozioma szyna wsporcza
wrh
ol
Opak. Nr kat.
do rozdzielnic o szerokosci 250mm 1 UT21A
do rozdzielnic o szerokosci 500mm 1 uT21B
do rozdzielnic o szerokosci 750mm 1 uT21C
UT21A do rozdzielnic o szerokosci 1000mm 1 uT21D
do rozdzielnic o szerokosci 1250mm 1 UT21E
do rozdzielnic o szerokosci 1500mm 1 UT21F
Kieszen na dokumentacije A4
“hager
FZ794 Produkt Opak. Nr kat.
z tworzywa sztucznego samoprzylepna 230 x 310 mm 10 FZ794
z tworzywa sztucznego samoprzylepna gteboko$é 33 mm 1 FZ818
n Srodek do czyszczenia
do czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych
np. oston ochronnych
i Opak. Nr kat.
VZ404 1 VZ404
il Uniwersalna ptyta przepustowa do wyprowadzenia od goéry i od dotu
Y AaBbdbddd
L EE X E R S
B bl b g
23 e
2% : 4 A
(+) 2/ ’ W\# (%)
Fz402
Opak. Nr kat.
5 FZ402
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univers

:hager Rozdzielnice stojace IP41/55, gteb. 275/400 mm, akcesoria

Przepusty kablowe z tworzywa sztucznego z uszczelka, IP54

zamykajgcy bez przettoczen - =
Opak. Nr kat. M
5 FZ404
FZ404
Przepusty kablowe z tworzywa sztucznego z uszczelka, IP54
do wyprowadzenia gérnego i dolnego z przettoczeniami dla " 5
tulejek i ztacz $rubowych 15 x M20 lub 13 x M20, 2 x M25 \/
Opak. Nr kat.
FZ406M
5 FZ406M
Przepusty kablowe z tworzywa sztucznego z uszczelka, IP54
do wyprowadzenia gérnego i dolnego z przettoczeniami dla
tulejek i ztacz $rubowych 8 x M25 lub 6 x M25, 2 x M32
Opak. Nr kat. FZ407M
5 FZ407M
Przepusty kablowe z tworzywa sztucznego z uszczelka, IP54
do wyprowadzenia gérnego i dolnego z przettoczeniami N i ) vt
dla tulejek i ztgcz Srubowych 2 x M25/32, 1 x M50/63
przettoczenia dla dtawnic FZ413, FZ414, FZ415 -
Opak. Nr kat. FZ408M
5 FZ408M
Diawica kablowa
Opak. Nr kat.
Dtawica kablowa, 1 kabel d=23-55mm 1 FZ413M R —
FZ413M
Ptyta przepustowa z dtawicami
T
—
—
S . =~
o \b—/ \_-/ 7
8
FZ415E
Opak. Nr kat.
Ptyta z 2 dtawicami kablowymi, do kabli ér. 23 to 55mm, k. | 1 FZ415E
Ptyta z 2 dtawicami kablowymi, do kabli $r. 23 to 55mm, KI. II 1 FZ415S
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univers

Dane techniczne

Rozdzielnica IP41 stojaca, gteb. 400 mm

="

/L
/L

2/

/L
/
/L

/L

/

G*@b. Wys. Szer. SK1 X Y X1 Y1 ‘ E

300 FS21E 245 1871 340 1806
550 FS22E | 495 1871 590 1806
275 1850 800 FS23E 745 1871 840 1806
1050 | FS24E 995 1871 1090 1806
1300 | FS25E | 1245 1871 1340 1806
300 FS21G | 245 1871 340 1806
550 FS22G | 495 1871 590 1806
400 1850 800 FS23G | 745 1871 840 1806
1050 | FS24G | 995 1871 1090 1806
1300 | FS25G | 1245 1871 1340 1806

302 | 275 | 100 | 200 | 272 | 150
552 | 275 | 100 | 200 | 522 | 150
802 | 275 | 100 | 200 | 772 | 150 © o
1052 | 275 | 100 | 200 | 1022 | 150
1302 | 275 | 100 | 200 [1272] 150
1552 275 | 100 | 200 | 1522 150

[
O ©)

302 | 400 | 100 | 200 | 272 | 150
552 | 400 | 100 | 200 | 522 | 150 y
802 | 400 | 100 | 200 | 772 | 150 1] E
1052 | 400 | 100 | 200 |1022]| 150 - A —

1302 | 400 | 100 | 200 | 1272 150 ¥
1552 | 400 | 100 | 200 | 1522 150 - .

© o
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univers

Dane techniczne

Rozdzielnica IP55 wiszaca, gteb. 275 mm Rozdzielnica IP55 stojaca, gteb. 275 mm

Glgb. | Wys. | Szer. | med.

500 | 300 36

500 | 1050 | 144
500 1300 180

650 | 1300 | 240
800 /300 60
800 550 20
800 | 800 80
800 | 1050 | 240
800 | 1300 00

950 | 1300 | 360
275 4700 | 300 | 84
550 | 168

800 | 252

1050 | 336

1300 | 420

| 300 | 96
550 | 192

800 | 288

1050 | 384

1300 | 480

300 | 108

550 | 216

800 | 324

1050 | 432

1300 | 540

300 | 108

550 | 216

800 | 324

1050 | 432

1300 | 540

300 | 216

400 550 | 324
800 | 432
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univers
Dane techniczne

KL 1 KLL o | KL K e X1 o
Glgb. | Wys Szer. mod. | I6SHm Iﬁg‘o:.:im {66 mm E:Dlm'n X Y X1 1 z X
przsssr o
1700 | 300 | 132 |FRAIEd FRI1ST 245 | 1721 || 340 R
1700 | 550 264 | FR12ET FR12S 495 | 1721 590 : 1
275 | 1700 | 800 | 396 |FR13E1 FR13S 745 | 1721 || 840 | 1656 K A
1700 | 1050 | 528 | FR14E1]| FR14S1| 995 | 1721 || 1090 | 1656 || 100
1700 1300 660 FR15E‘ FR15S 1245 1721 1340 656 100
1850 | 300 | 144 |FR21E1| ___ |FR21S1| | 245 | 1871 || 340 806 || 100
1850 | 550 | 288 |FR22E1|FR22K1|FR22S1|FR22L1| 495 | 1871 || 590 | 1806 || 100
o75 | 1850 | 800 | 432 |FR23E1|FR23K1[FR23ST| FR23L1| 745 | 1871 || 840 | 1806 || 100
1850 | 1050 | 576 | FR24E1|FR24K1|FR24S1|FR24L1| 995 | 1871 || 1090 | 1806 || 100
1850 | 1300 720 | FR25E1|FR25K1|FR2551| FR25L1| 1245 | 1871 1340 1806 100
1850 | 1550 | 864 | FR26E1| FR26K1|FR2651| FR26L1| 1495 | 1871 || 1590 | 1806 || 100
1850 | 300 | 144 |FR21G1 FR21H 245 | 1871 || 340 | 1806 || 100
1850 | 550 | 288 |FR22G1|FR22VA |FR22H1|FR22U1| 495 | 1871 || 590 | 1806 || 100
400 1850 800 432 FR23G1| FR23V1 | FR23H1| FR23U1 745 1871 840 1806 100
1850 | 1050 | 576 |FR24G1|FR24V1|FR24H1|FR24U1| 995 | 1871 || 1090 | 1806 || 100
1850 | 1300 | 720 |FR25G1|FR25V1|FR25H1|FR25U1]| 1245 | 1871 | 1340 | 1806 100
1850 | 1550 | 864 | FR26G1| FR26V1 |FR26H1|FR26U1]| 1495 | 1871 || 1590 | 1806 || 100
=
N iem | e b | amiharn | owataen E
Gieb. Wys. Szer. mod. 100 mm Ig?zwiami 100 mm ig:mami X Y X1 ¥1 z T o>
1700 | 300 | 132 |FR11E2 FR11Sz 245 | 1721 || 340 | 1656 | 200
1700 | 550 264 | FR12E2 FR1252 495 1721 590 1656 200
275 | 1700 | 800 396 | FR13E2 FR1352 745 1721 840 | 1656 200
1700 1050 528 FR14E2 FR14S:2 995 1721 1090 656 200
700 | 1300 | 660 | FR15E2 FR15S: 1245 | 1721 || 1340 | 1656 || 200
850 300 144 FR21E2| FR215% 245 87 340 806 200
850 | 550 | 288 |FR22E2|FR22K2|FR22S2| FR22L2| 495 87 590 806 || 200
o7s | 1850 | 800 | 432 |FR23E2|FR23K2|FR23S2| FR23L2| 745 | 1871 || 840 | 1806 || 200
1850 | 1050 576 | FR24E2| FR24K2 | FR2452 | FRZ 1871 1090 1806 200
1850 | 1300 | 720 |FR25E2|FR25K2|FR2552| FR2 1871 || 1340 | 1806 || 200
1850 | 1550 | 864 | FR26E2| FR26K2 | FR26S2| FR2 1871_|| 1590 | 1806 || 200
1850 | 300 | 144 |FR21G2 FR21H2 45 | 1871 || 340 1806 200 |
1850 | 550 288 | FR22G2| FR22V2|FR22H2| FR22U2| 495 1871 590 1806 || 200
00 | 1850 | 800 | 432 |FR23G2|FR23V2|FR23H2|FR23U2| 745 | 1871 | 840 | 1806 || 200
1850 | 1050 | 576 |FR24G2| FR24V2 |FR24H2|FR24U2| 995 | 1871 || 1090 | 1806 || 200 bl
1850 1300 720 |FR25G2|FR25V2 | FR25H2 | FR25U2| 1245 1871 1340 1806 200 l, Ni )
1850 | 1550 | 864 | FR26G2| FR26V2|FR26H2| FR26U | 1495 | 1871 || 1590 | 1806 || 200 |
@ @
w D H A B
I
302 | 275 | 100 | 200 | 272 | 150
552 | 275 | 100 | 200 [ 522 | 150 |
802 | 275 | 100 | 200 | 772 | 150 @ @
1052 275 | 100 | 200 | 1022 150 _
1302| 275 | 100 | 200 [1272[150 | (& = i
1552] 275 | 100 [ 200 [1522[150 | |q -5
L
w| oo H A | B @ o
302 | 400 | 100 | 200 | 272 | 150 o o1
552 | 400 | 100 | 200 | 522 | 150 © © '
802 | 400 | 100 | 200 | 772 | 150 T
1052 400 | 100 | 200 [1022] 150 | | - A -
1302 400 | 100 | 200 [1272] 150 i
1552 | 400 | 100 | 200 [1522| 150 | - -
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