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Sprawdzone
rozwigzania:

Im wigksze sg wymagania z zakresu bezpieczenstwa rozdzielnic
elektrycznych, tym bardziej kompaktowe i wydajne sg nasze
urzadzenia. Dzieki innowacyjnemu potgczeniu wytgcznikdw
roznicowopragdowych i nadpradowych oraz szynom fazowym,
Twoja praca nabierze rozpedu. Ponadto nasze systemy potgczen
quickconnect sg najlepszym przyktadem oszczednosci czasu

i przestrzeni. Dziatajg zgodnie z zasada "wtykaj zamiast
przykrecac".

zasilanie z dotu,
wyjscie z gory
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Zaciski wyjsciowe z systemem
quickconnect
To proste — wtykaj zamiast przykrecac

02

Zaciski

tatwe otwieranie zaciskéw
wyjsciowych (wkretak ptaski
o rozmiarze 0,4 x 2,5 x 75)

03

Punkty kontrolne
Prosta i pewna kontrola napiecia

04

Zatrzask QuickSnap
Szybka deinstalacja bez ktopotliwego
demontazu innych podzespotow

05

Pola opisowe
Przezroczysta klapka chroni opisy
przed zniszczeniem

06

Przedni zacisk BiConnect

sytemu wtykowego quickconnect
Bezpieczne i szybkie tgczenie z szyna
fazowa

07

Tylny zacisk BiConnect

z mocowaniem srubowym
Zabezpiecza przed btednym
podtaczeniem przewodu



quickconnect
teraz rowniez
po stronie zasilania

Bezpieczenstwo jest dzi$ najwazniejsze.
Czas kosztuje najwiecej. Te czynniki skfonity
nas do zaprojektowania kilku rozwigzan
technicznych, ktére tgczg w sobie najwyzszg
ochrone i krotki czas montazu. Nie odktada;
instalacji na pozniej! Dzieki nowej technice
taczeniowej quickconnect, zajmie Ci to tylko
chwile!

quickconnect
teraz rowniez do montazu
przewodow zasilajgcych
w potfaczeniu z szynami
fazowymi



Wygodna wymiania

Zredukuj do niezbednego minimum W trakcie prac serwisowych szyne
czas przerwy w dostawie energii fazowa mozesz usunac w tatwy
elektrycznej u swoich klientow. sposob. Dzieki zatrzaskom

Dzieki naszym systemom, nie trzeba Quick-Snap tatwo i szybko odczepisz
przeprowadzac problematycznego urzadzenia zabezpieczajace od szyny
demontazu poszczegodlnych aparatow montazowe;j.

modutowych lub grup urzadzen.

Odczepianie urzadzen przy pomocy Reczne wycigganie poszczegdlnych Usuwanie szyny fazowej przy pomocy
zatrzasku Quick-Snap. urzadzen modutowych. jednego podwazenia srubokretem.



Czysta sprawa

Urzadzenia modutowe Hager posi-
adaja pola opisowe z przezroczysta
klapka ochronng, do ktdrej wsuwa
sie kartke z opisem. Tekst jest trwale
chroniony przed kurzem

i zniszczeniem..

Punkt pomiaru
napiecia

Dzieki przemyslanej konstrukciji
urzadzen modutowych Hager.

Pomiar napiecia jest dziecinnie prosty
i bezpieczny.



Wizytoéwka
Twojej pracy

Nawet bez przekrojowego
projektu technicznego,
pojedyncze elementy systemu
moga by¢ doskonate.

Nasze aparaty modutowe
budowane sg na bazie
sprawdzonych koncepciji
jakosciowych i innowacyjnych
rozwigzan, widocznych

w kazdym najmniejszym detalu.
Sprawdzony, jednolity

i najwyzszej jakosci design
naszych urzadzen utatwi Ci
codzienng prace i zagwarantuje
to, czego od niego oczekujesz:
czyste miejsce pracy

i bezpieczenstwo uzytkowania.



Urzadzenia

zabezpieczajace
z technikag taczeniowa
quickconnect

Wiadza nad
systemem:
roztgcznik gtéwny

Modutowe roztgczniki izolacyjne
gwarantujg proste, szybkie

i bezpieczne zasilanie bezposrednio
na szynach fazowych.

Asortyment:

- wytacznik 4P
25A,40Ai63A

(z systemem $rubowym)

Modutowa aparatura

Kompaktowa moc:
wylacznik
réznicowopradowy
z czionem
nadpradowym

Mniej oznacza wiecej! Rozbudowane
kombinacje ztozone z pojedynczych
wytacznikéw nadprgdowych

i réznicowoprgdowych mozna
zastgpic¢ zestawami, ktdre zabieraja
mniej miejsca.

Asortyment:
-RCBO 1P + N
-RCBO3x1P +N
- RCBO 4P

zabezpieczajgca Hager jest tatwa

w montazu i obstudze,

a dzieki niebieskiej linii na kazdym
urzadzeniu, tatwo rozpoznawaina.
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Nowa definicja
ochrony:
warianty
wytacznikow
nadpradowych

Nawet, gdy nie jest wymagane
zabezpieczenie réznicowopradowe,
potrzebne sg kompleksowe systemy
zabezpieczen przetezeniowych.
Wytaczniki MCB zaréwno

chronig instalacje, jak réwniez
stanowig element ochrony
przeciwporazeniowej.

Asortyment:
-MCB 1P
-MCB1P + N
- MCB 3P
-MCB3P +N

N\

quickconnect
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Wylacznik réznicowopradowy
z czionem nadpradowym RCBO3

Wytacznik réznicowopradowy

z cztonem nadpradowym

(RCBO 3 x 1P+ N) taczy trzy niezalezne
wytaczniki MCB dla trzech obwodoéw
elektrycznych 230 V z jednym
wytacznikiem réznicowopradowym.
Jako jedyny i najbardziej kompaktowy
produkt na rynku, chroni trzy

obwody elektryczne przed pradami
réznicowymi. Ochrona przecigzeniowa
oraz przeciwzwarciowa odbywa sie
niezaleznie dla kazdego obwodu.
Poniewaz przewdd fazowy

i neutralny sa w tych urzadzeniach
jasno oddzielone i jednoznacznie
przyporzadkowane, urzadzenia

te charakteryzuja sie jednolitym
wygladem, a tym samym tatwiejsza
obstuga. Nawet osoba postronna moze
natychmiast rozpoznac¢ odpowiednie
funkcje urzadzenia

oszczedzasz 4,5 —
modutu

i samodzielnie aktywowac obwody,
ktére zostaty wytaczone na skutek
zwarcia lub przecigzenia. Ponadto
jednoznaczne przyporzadkowanie
przewodu neutralnego utatwia
instalatorowi podtgczenie okablowania
w rozdzielnicy. Seria sktada sie

z szesciu urzadzen taczacych
funkcjonalnosci RCCB (typu A, 1An

30 mA) i MCB o pradzie znamionowym
10, 131 16 A oraz charakterystyce B

i C. Urzadzenia posiadajg zaciski typu
Bi-Connect po stronie zasilajgcej
(przedni zacisk typu quickconnect,
tylny zacisk $rubowy) oraz zaciski typu
quickconnect po stronie wyjsciowe;.
W celu szybkiego potfaczenia kilku
urzadzen w rzedzie mozna zastosowac
standardowg 4-biegunowa szyne
fazowa.

RCBO3

identyczna ochrona,

identyczna selektywnosgé,

doskonale
zagospodarowana
przestrzen

1



quickconnect

faczy
szybkos¢
| bezpieczenstwo

Wtykaj zamiast przykrecac

Metoda tgczeniowa quickconnect umozliwia tgczenie przewoddw,
jak réwniez szyn fazowych, bez przykrecania zaciskéw. Metoda
ta jest o wiele bezpieczniejsza niz zaciski Srubowe ze wzgledu na
state oddziatywanie sprezyny na przewod, jednoczesnie skraca
czas montazu.

Okablowanie wyjsciowe quickconnect

Przewody linkowe nie

wymagaja przeplotu ani

tulejek konncowych

Druty mocowane sa bez

uzycia narzedzi.

Do montazu linki / /
lub demontazu przewodu

w zacisku quickconnect

nalezy uzy¢ wkretaka /
2,5 mm.

Zapytaj Twojego opiekuna
handlowego Hager
o wkretak 0,4 x 2,5 x75!

12



Potaczenia zasilajgce quickconnect

z szynami fazowymi

Dzieki zaciskom wtykowym
Bi-Connect po stronie wejsciowej,
pozioma szyne fazowg wystarczy
tylko wetknac¢ i gotowe!

Bezobstugowosé dzieki statej sile

docisku

Stata sita docisku po stronie
wejsciowej i wyjsciowej

Dzieki statej i odpowiedniej sile docisku, ktéra
nie zmienia sie nawet z uptywem czasu,
instalacja jest wtasciwie bezobstugowa.

W przeciwienstwie do zaciskow srubowych,
ktore luzuja sie na przyktad przy wstrzasach

i moga powodowac zagrozenie, system
quickconnect nie wymaga kontroli i regulaciji sity
docisku.

13
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Krotszy czas montazu
dzieki szynom fazowym

Szyny fazowe cieszg si¢ duzg popularnoscia wsrod instalatorow. NOWOSC
Nic dziwnego! Dzigki nim montaz i tagczenie urzadzen

modutowych s3 szybsze i bezpieczniejsze. Szyny Pionowe Szyny
wykluczaja tez mozliwos$é uszkodzenia izolacji.

System do zabudowy poziomej jest dodatkowo uzupetniony fazowe

o szyny do zabudowy pionowe;j. wigcej na stronie 18

Dzieki temu istnieje mozliwos¢ tworzenia zestawéw funkcjonalnych
z wytacznikami réznicowopradowymi (RCCB | RCBO) oraz
wylacznikami nadpragdowym (MCB) szybciej niz dotychczas.
Meczace i diugotrwate taczenie przewodami rzedéw znajdujacych
sie ponizej i powyzej stato sie tym samym catkowicie zbedne.
Ponadto istnieje mozliwos$¢ wielu kombinacji szyn poziomych

i pionowych, odpowiednio do potrzeb instalaciji.



Latwy demontaz

szyny

Dzieki tatwemu odczepianiu szyny przy pomocy
jednego ruchu srubokretem, mozna jg szybko

i bezproblemowo zdemontowagé. Zwigksza to
ekonomicznosc¢ przegladow oraz napraw.

Wiecej miejsca miedzy
rzedami

Kompaktowe szyny zostawiajg wiecej miejsca na
przewody miedzy rzedami.

W kwestii

bezpieczenstwa

nie ma kompromisow

Lepsza ochrona przeciwdotykowa dzigki catkowitej izolacji: potaczenie

sprawdzonej metody quickconnect z szynami fazowymi gwarantuje
wieksze bezpieczenstwo pracy.

15
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Poziome
szyny fazowe

Poziome szyny fazowe stuzg do tgczenia urzadzen
modutowych na szynie montazowej. Kompaktowa
budowa w potgczeniu z technikg quickconnect
pozwala na tatwy montaz. Wszystkie szyny mozna
wyposazyC¢ w ostony zabezpieczajgce, co gwarantuje
maksymalng ochrone. Poza wariantami 3P+ N

i 1P + N, dostepne s3 jeszcze dwa warianty mieszane:
3P+ N i 1P + N pofaczone na jednej szynie,

co daje jeszcze wigecej mozliwosci.

Dane techniczne:

— prad znamionowy 63 A oraz 80 A

— 12 modutéw / dtugos¢ 210 mm

— przekrdj 10 lub 16 mm?

— maks. napigecie robocze 230/ 400 V

Wetknij,
gotowe!



Kompaktowe poziome
szyny fazowe
o szerokosci 12 modutow

KDN363F KDN463A/KDN480A

KDN450D KDN263A/KDN280A
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Szyny fazowe
teraz rowniez
W wersji pionowej

Reczne fgczenie poszczegdlnych rzeddw zwyktymi
przewodami jest kosztowne i czasochtonne.

Dzieki pionowym szynom fazowym mozesz skrocié
ten czas. Hager oferuje bogate portfolio rozdzielnic
z 125 mm odstepem miedzy szynami.

Dane techniczne:

— prad znamionowy 63 A
— napiecie znamionowe AC 230/ 415V
— odpornos¢ na napiecie udarowe 4 kV

Dzieki zaciskom BiConnect
szyny fazowe mozna po prostu
przykrecic.



Pionowe szyny fazowe
w 8 wariantach

4P

L1 L2 L3 N

4P

L1 L2 L3 N

4P

L1 L2 L3 N

KCF668
symetryczna (lewa / prawa)

4P

L1 L2 L3 N

4P

L1 L2 L3 N

KCF663S
symetryczna (lewa / prawa)

19



______

______

4P

4P
2P| 2P | 2P
KCF863L
lewa
2P| 2P | 2P
4P
KCF963L
lewa
2P| 2P | 2P
2P| 2P | 2P
KCF563L
lewa

20

L1 L2 L3 N
2P| 2P | 2P
------ L1 L2 L3 N
KCF863R
prawa
2P| 2P | 2P
T L1 L2 L3 N
4P
T Tl L2 s N
KCF963R
prawa
2P| 2P | 2P
------ L1 L2 L3 N
2P| 2P | 2P
------ L1 L2 L3 N
KCF563R
prawa




Kilka krokow
do kompletnej

zabudowy

01

Zasilanie

02

Montaz urzadzen zabezpieczajacych

03

Poziome szyny fazowe
Wystarczy je wetknac

Pionowe szyny fazowe

Wytamac plastikowy klips w zacisku,
otworzy¢ zacisk, wetknac, przykrecic.
Gotowe!

21



Przykiad
montazu 1

— zasilanie przez roztacznik izolacyjny

— 2 wytaczniki RCBO4 (zasilanie obwoddw
tréjfazowych)

— 6 niezaleznych obwoddw gniazdkowych /
oswietleniowych zabezpieczonych przez
wytaczniki réznicowopradowe z cztonem
nadpragdowym RCBO 1P+N, rozwigzanie
0 najwyzszej selektywnosci

22



Przykiad
montazu 2

— zasilanie przez roztacznik izolacyjny

— 2 wytaczniki RCBO4 (zasilanie obwodow
tréjfazowych)

— 9 obwoddw gniazdkowych / o$wietleniowych
zabezpieczonych przez wytgczniki
réznicowopragdowe z cztonem nadprgdowym
RCBO3, wysoka selektywnos$¢ z maksymalnag
liczbg obwoddw w rzedzie

23



Przykiad
montazu 3

24

Wariant 1
1-rzedowa rozdzielnica
(przyktadowa zabudowa)

— zasilanie bezposrednio przez tylny zacisk Bi Connect

— 1 wytacznik RCBO4 (zasilanie obwodu tréjfazowego)

— 5 obwodow gniazdkowych / o$wietleniowych zabezpieczonych przez
wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym RCBOS3
i dwa RCBO 1P+N

Wariant 2
1-rzedowa rozdzielnica
(przyktadowa zabudowa)

— zasilanie bezposrednio przez tylny zacisk BiConnect

— 1 wytgcznik RCBO4 (zasilanie obwodu tréjfazowego)

— 4 obwody gniazdkowe / oswietleniowe zabezpieczone
przez wytaczniki roznicowopradowe z cztonem
nadprgdowym RCBOS3 i dwa RCBO 1P+N, rozwigzanie
o najwyzszej selektywnosci



Podstawy
zabezpieczen

Dostepna
od kwietnia
2019

Instrukcja techniczna

«Podstawy zabezpieczen w instalacjach
elektrycznych» zawiera podstawowe
informacje w przystepnej formie.

25



Rozdzielnica podtynkowa volta

Montaz
fatwy jak nigdy
wczeshiej

Gléwna idea, ktéra przyswiecata projektantom rozdzielnicy
podtynkowej volta, byto stworzenie jak najwiekszej przestrzeni
instalacyjnej. Dzieki pomystowosci projektantéw firmy Hager
udato sie, poza wieloma innymi ulepszeniami, uzyska¢ najwieksza
przestrzen wewnetrzng w rozdzielnicach w tej klasie.

Dzieki temu, praca monterdow stata sie o wiele tatwiejsza.
Obszerna przestrzern montazowa daje nie tylko swobode,

ale umozliwia szybka instalacje. Przestrzenie boczne mieszcza
oprzewodowanie, a zaciski quickconnect stuza do szybkiego
potaczenia z pozostatg czescia instalacji. Dzieki integraciji
wspornika zaciskéw, powstaje wiele wolnego miejsca w goérnej
czesci rozdzielnicy, co utatwia okablowanie oraz montaz
aparatury zabezpieczajacej.

26

Dane techniczne:

— stopien ochrony: IP30

— klasa izolaciji ll

— kolor: RAL 9010, biaty

— prad znamionowy:
dla urzadzen do 63 A

— znamionowe napiecie izolacyjne:
400V AC/50Hz

- temperatura przy badaniu metoda
rozzarzonego drutu:
e 650 °C (wersja podtynkowa VU)
e 850 °C (wersja do s$cian

szkieletowych VH)

e 750 °C (wersja natynkowa VA)



Unikalne rozwigzania

Kotwy mocujace Wbudowana poziomica
tatwy montaz i regulacja. Widoczna zaréwno od przodu jak
i od tytu.

Potaczenie rozdzielnicy elektrycznej
I multimedialnej

Pierwsza mata rozdzielnica, ktéra W razie koniecznosci poprawy

taczy funkcje rozdzielnicy elektrycznej transmisji sygnatu WiFi, mozna

i teletechnicznej. To wyjgtkowe zastosowac drzwi z wypetnieniem

rozwigzanie bazuje na znanej juz z tworzywa sztucznego. Dzigki temu

5-rzedowej rozdzielnicy volta. Istnieja rozdzielnica volta.hybrid stanowi

wersje wyposazone w 1, 2 lub 3 rzedy idealne rozwigzanie w miejscach,

do zabudowy urzadzen modutowych gdzie stosowanie niezaleznych

i moga by¢ montowane podtynkowo rozdzielnic teletechnicznych

lub we wnekach sciennych (na i elektrycznych nie byto mozliwe,

zamowienie). ze wzgledu na ograniczenia
przestrzenne.

Zatrzaskowy przepust kablowy
Mozna go szybko wyjac¢ i tatwo
ponownie zamontowac.

27



Rozdzielnice polowe
do inteligentnych

Instalacj

Rozdzielnice polowe stanowia najlepsze rozwiazanie wobec Dane techniczne:
wymagan stawianych przez nowoczesne budownictwo

mieszkaniowe i komercyjne. Seria ta oferuje rozwigzania do - stopien ochrony: IP30

zabudowy natynkowej, podtynkowej oraz wnekowej. Nowoczesny - klasa izolacii Il

system zabudowy wewnetrznej univers sprawia, ze rozdzielnice — kolor: RAL 9010, biaty

polowe s3 idealnym produktem do inteligentnych zastosowan. — prad znamionowy:

Roézne przepusty kablowe, praktyczny zestaw do montazu dla urzadzen do 125 A
wnekowego, blok zaciskéw w systemie quickconnect oraz - znamionowe napiecie izolacyjne:
zatrzaskowe przepusty kablowe, znacznie utatwiajg codzienng 400V AC / 50 Hz

prace. - temperatura przy badaniu metodg

rozzarzonego drutu:

e 650 °C (wersja podtynkowa VU)

e 850 °C (wersja do s$cian
szkieletowych VH)

e 750 °C (wersja natynkowa VA)

28



W skrocie

Bogata oferta

Nasza oferta obejmuje rozdzielnice
jedno-, dwu-, trzy- i czteropolowe
posiadajgce od 3 do 8 rzedow.

Rozwigzania
hybrydowe réwniez
w rozdzielnicach
polowych

taczenie funkcji rozdziatu energii

i teletechniki jest mozliwe nie tylko
w rozdzielnicach volta hybrid.

Do wigkszych obiektéw dostepne
sa rowniez rozdzielnice polowe

pozwalajace na realizacje tych samych

funkcjonalnosci.

Rézne przepusty kablowe

45 réznych przepustéw do wyboru
i 30 % wiecej przestrzeni do
wprowadzania przewodow (do
rozdzielnic natynkowych).

Montaz w réznych rodzajach scian
Dzieki praktycznemu zestawowi

do montazu w $cianach
szkieletowych, w mgnieniu oka
rozdzielnice podtynkowa mozna
zmieni¢ na wnekowa.

29
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Wykaz aparatury modutowej zgodniej z quickconnect

Hager

Nr kat.

Nazwa produktu

MCB Wylaczniki nadpradowe quickconnect

MBS106
MBS110
MBS113
MBS116
MBS120
MBS125
MBS132
MBS140
MBS150
MBS163
MBS306
MBS310
MBS313
MBS316
MBS320
MBS325
MBS332
MBS340
MBS350
MBS363
MCS106
MCS110
MCS113
MCS116
MCS120
MCS125
MCS132
MCS140
MCS150
MCS163
MCS306
MCS310
MCS313
MCS316
MCS320
MCS325
MCS332
MCS340
MCS350
MCS363

MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 1P B 6A quickconnect

MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 1P B 10A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 1P B 13A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 1P B 16A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 1P B 20A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 1P B 25A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P B 32A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 1P B 40A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 1P B 50A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 1P B 63A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 3P B 6A quickconnect

MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 3P B 10A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 3P B 13A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 3P B 16A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 3P B 20A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 3P B 25A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 3P B 32A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 3P B 40A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 3P B 50A quickconnect
MCB Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 3P B 63A quickconnect
MCC Wytgcznik nadpradowy lcn=6000A 1P C 6A quickconnect

MCC Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P C 10A quickconnect
MCC Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P C 13A quickconnect
MCC Wytgcznik nadpragdowy lcn=6000A 1P C 16A quickconnect
MCC Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P C 20A quickconnect
MCC Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P C 25A quickconnect
MCC Wytgcznik nadpradowy lcn=6000A 1P C 32A quickconnect
MCC Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P C 40A quickconnect
MCC Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P C 50A quickconnect
MCC Wytgcznik nadpradowy lcn=6000A 1P C 63A quickconnect
MCC Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 3P C 6A quickconnect

MCC Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 3P C 10A quickconnect
MCC Wytgcznik nadpragdowy lcn=6000A 3P C 13A quickconnect
MCC Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 3P C 16A quickconnect
MCC Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 3P C 20A quickconnect
MCC Wytgcznik nadpragdowy lcn=6000A 3P C 25A quickconnect
MCC Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 3P C 32A quickconnect
MCC Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 3P C 40A quickconnect
MCC Wytgcznik nadpradowy lcn=6000A 3P C 50A quickconnect
MCC Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 3P C 63A quickconnect

RCCB Wytaczniki réznicowopradowe quickconnect

CDS225D
CDS240D
CDS263D
CDS425D
CDS440D
CDS463D

RCCB Wytacznik réznicowopragdowy 1P+N 25A/30mA Typ A quickconnect
RCCB Wytacznik réznicowopradowy 1P+N 40A/30mA Typ A quickconnect
RCCB Wytgcznik réznicowopragdowy 1P+N 63A/30mA Typ A quickconnect
RCCB Wytgcznik réznicowopragdowy 3P+N 25A/30mA Typ A quickconnect
RCCB Wytacznik réznicowopradowy 3P+N 40A/30mA Typ A quickconnect
RCCB Wytacznik réznicowopragdowy 3P+N 63A/30mA Typ A quickconnect

RCBO Wytaczniki réznicowopradowe z cztonem nadpradowym quickconnect

ADS906D
ADS910D
ADS913D
ADS916D
ADS920D
ADS925D
ADS932D
ADS940D
ADS956D
ADS960D
ADS963D
ADS966D
ADS970D
ADS975D
ADS982D
ADS990D

RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 6A/30mA Typ A quickconnect

RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A quickconnect
RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 13A/30mA Typ A quickconnect
RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ A quickconnect
RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA B 20A/30mA Typ A quickconnect
RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 25A/30mA Typ A quickconnect
RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 32A/30mA Typ A quickconnect
RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA B 40A/30mA Typ A quickconnect
RCCO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA C 6A/30mA Typ A quickconnect

RCCO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA C 10A/30mA Typ A quickconnect
RCCO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA C 13A/30mA Typ A quickconnect
RCCO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A quickconnect
RCCO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA C 20A/30mA Typ A quickconnect
RCCO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA C 25A/30mA Typ A quickconnect
RCCO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA C 32A/30mA Typ A quickconnect
RCCO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA C 40A/30mA Typ A quickconnect
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RCBO3 Wytaczniki réznicowopradowe z cztonem nadpragdowym 3 x 1P+N quickconnect

ADZ310D RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 3x1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A quickconnect
ADZ313D RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 3x1P+N 6kA B 13A/30mA Typ A quickconnect
ADZ316D RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 3x1P+N 6kA B 16A/30mA Typ A quickconnect
ADZ360D RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 3x1P+N 6kA C 10A/30mA Typ A quickconnect
ADZ363D RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 3x1P+N 6kA C 13A/30mA Typ A quickconnect
ADZ366D RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 3x1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A quickconnect

RCBO4 Wytaczniki réznicowopradowe z cztonem nadpragdowym 4P quickconnect

ADM406QC RCBO Wytgcznik réznicowopragdowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA B 6A/30mA Typ A quickconnect

ADM410QC RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA B 10A/30mA Typ A quickconnect
ADM413QC RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA B 13A/30mA Typ A quickconnect
ADM416QC RCBO Wytacznik réznicowopragdowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA B 16A/30mA Typ A quickconnect
ADM420QC RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA B 20A/30mA Typ A quickconnect
ADM456QC RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym 4P 6kA C 6A/30mA Typ A quickconnect

ADM460QC RCBO Wytgcznik réznicowopragdowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA C 10A/30mA Typ A quickconnect
ADM463QC RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA C 13A/30mA Typ A quickconnect
ADM466QC RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA C 16A/30mA Typ A quickconnect
ADM470QC RCBO Wytgcznik réznicowopragdowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA C 20A/30mA Typ A quickconnect

RCBO4 Wyltaczniki r6znicowopradowe z cztonem nadpragdowym 4P (zaciski Srubowe kompatybilne z systemem quickconnect)

ADM406C RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA B 6A/30mA Typ A

ADM410C RCBO Wytgcznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA B 10A/30mA Typ A
ADM413C RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA B 13A/30mA Typ A
ADM416C RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA B 16A/30mA Typ A
ADM420C RCBO Wytgcznik réznicowopragdowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA B 20A/30mA Typ A
ADM425C RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA B 25A/30mA Typ A
ADM432C RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA B 32A/30mA Typ A
ADM440C RCBO Wytgcznik réznicowopragdowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA B 40A/30mA Typ A
ADM456C RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA C 6A/30mA Typ A

ADM460C RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA C 10A/30mA Typ A
ADM463C RCBO Wytgcznik réznicowopragdowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA C 13A/30mA Typ A
ADM466C RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA C 16A/30mA Typ A
ADM470C RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA C 20A/30mA Typ A
ADM475C RCBO Wytgcznik réznicowopragdowy z cztonem nadpragdowym 4P 6kA C 25A/30mA Typ A
ADM482C RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA C 32A/30mA Typ A
ADM490C RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 4P 6kA C 40A/30mA Typ A

AFDD Detektory iskrzen z cztonem nadpradowym

ARC906D AFDD Detektory iskrzen z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 6A quickconnect

ARC910D AFDD Detektory iskrzen z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 10A quickconnect
ARC913D AFDD Detektory iskrzen z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 13A quickconnect
ARC916D AFDD Detektory iskrzen z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 16A quickconnect
ARC925D AFDD Detektory iskrzen z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 25A quickconnect
ARC956D AFDD Detektory iskrzen z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA C 6A quickconnect

ARC960D AFDD Detektory iskrzen z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA C 10A quickconnect
ARC963D AFDD Detektory iskrzen z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA C 13A quickconnect
ARC966D AFDD Detektory iskrzen z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA C 16A quickconnect
ARC975D AFDD Detektory iskrzen z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA C 25A quickconnect
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