
Gwarantowana 
ochrona

Kompaktowe wyłączniki mocy 
w budynkach użyteczności publicznej 
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44 % 
zużycia energii 
w krajach rozwiniętych 
generują budynki

Ochrona i pomiar

Jakość  
klasy premium
Efektywność energetyczna to podstawowe zagadnienie 
obecnego i przyszłego budownictwa. Jakość energii 
zależy od stanu sieci energetycznej: wielkości, 
konserwacji i monitorowania. Aby zagwarantować 
maksymalną niezawodność instalacji elektrycznych, 
systemy rozdziału energii muszą opierać się o proste 
i efektywne rozwiązania.

Energia stanowi 40% kosztów 
generowanych w całym okresie 
eksploatacji  budynku. W obliczu 
nieuniknionego wzrostu kosztów 
energii musimy sprostać wyzwaniu 
zarządzania zużyciem w celu 
obniżenia rachunków. Tworzenie 
inteligentnych budynków oznacza 
optymalizację i usprawnienie ich 
wykorzystania na podstawie zużycia.
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Nowa generacja kompaktowych 
wyłączników mocy h3+ firmy Hager 
gwarantuje niezawodną ochronę 
przed przeciążeniami i zwarciami, 
a także ukierunkowany, 
zintegrowany system monitorowania 
energii we wszystkich 
niskonapięciowych systemach 
dystrybucji energii elektrycznej.

Jakość
Ciągłość działania
Zarządzanie energią

Urządzenia h3+ firmy Hager 
uwzględniają standardy regulujące 
dystrybucję energii w budynkach 
użyteczności publicznej.

Nowa norma PN-HD 60364-8-1 stanowi, że energia musi 
być wykorzystywana jak najefektywniej. Podkreśla ważność 
przyjęcia koncepcji efektywności energetycznej już 
na etapie projektowania budynku, na równi z zasadami 
bezpieczeństwa i oddania do użytku. Klasyfikuje 
charakterystykę energetyczną nowych budynków 
na pięciu poziomach. Norma PN-HD 60364-8-1 zawiera 
zalecenia i metodykę ciągłego doskonalenia wraz z etapami 
weryfikacji uzyskanych wyników. Wymaga to również 
zintegrowania w instalacji systemu zarządzania energią 
elektryczną. System musi być w stanie zarządzać różnymi 
źródłami energii, monitorować zużycie energii i uwzględniać 
zwyczaje związane z użytkowaniem w budynku. Norma 
koncentruje się na trzech punktach: minimalizacji strat 
energii, wykorzystaniu energii we właściwym czasie 
i po najniższych kosztach oraz utrzymaniu optymalnego 
poziomu dostępności i wydajności.

Rozwiązania firmy Hager dotyczą również budynków 
objętych procesem certyfikacji PN-EN ISO 50001,  
który obejmuje stworzenie planu poprawy zużycia energii. 
Jest ono odpowiedzią na obowiązujący przepis mający  
na celu zmniejszenie zużycia energii w istniejących 
budynkach.
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Kompaktowe wyłączniki mocy h3+

Twoja instalacja 
pod kontrolą

Zapotrzebowanie na energię zależy od wielkości budynków 
użytkowych. Przepisy stają się coraz bardziej rygorystyczne. 
W związku z tym potrzebujesz skutecznej ochrony dostosowanej 
do Twojej instalacji elektrycznej.

Nowe kompaktowe wyłączniki mocy h3+ spełnią wymagania, 
głównie dzięki swojej zdolności wyłączania do 70 kA. 
Seria h3+ oferuje szerszy wybór: siedem wyzwalaczy, 
więcej inteligentnych funkcji i bardziej niezawodną 
ochronę. Zaawansowana technologia zapewnia optymalne 
bezpieczeństwo.
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Jeden zakres. Dwie wersje

Wybór należy  
do Ciebie
Od wersji tradycyjnej do inteligentnego modelu:
odkryj nowe wyłączniki mocy h3+

h3+/P160
111 wariantów

h3+/P250
79 wariantów

Wyłącznik h3+w obudowie kompaktowej, dostępny 
dla wartości prądu znamionowego od 25 do 250 A 
z 3 lub 4 biegunami, zapewnia doskonałą ochronę 
i zdolność wyłączania do 70 kA.
Typoszereg wyłączników kompaktowych 
wyposażony w wyzwalacz termomagnetyczny 
lub elektroniczny, posiada jeszcze jedną zaletę: 
elastyczne ustawienia zabezpieczeń do wszystkich 
instalacji rozdziału energii elektrycznej.

Nowa generacja wyłączników kompaktowych h3+ dostępna 
jest w dwóch wersjach: tradycyjna seria do ochrony instalacji 
elektrycznych oraz model Energy do zwiększenia efektywności 
energetycznej budynków.

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Odpowiednie 
do wszystkich budynków
Nowe wyłączniki 
kompaktowe h3+ są 
idealne do wszystkich typów 
budynków usługowych, 
w tym sklepów, hoteli, biur 
i placówek służby zdrowia.

01 
Wersja 
tradycyjna
Ochrona

02 
Wersja Energy
Ochrona
Pomiar
Wyświetlacz
Komunikacja

Licznik energii
Serwer monitoringu energii

Przeglądarka
internetowa

Mierniki,wielofunkcyjne 
i analizatory sieci na 
szynę montażową

Mierniki,wielofunkcyjne 
i analizatory sieci 
montowane na drzwiach 

Wyłącznik powietrzny

Kompaktowy 
wyłącznik mocy

agardio.measure

agardio.measure

agardio.manager

Od wyłącznika mocy do 
panelu komunikacyjnego. 
Zabudowane rozwiązania 
są kluczowym elementem 
oferty h3+.

Wi-Fi
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Wersja tradycyjna h3+

Gwarantowana  
ochrona

Dlaczego h3+?
-  Najbardziej kompaktowy produkt na rynku
-  In od 25 do 250 A
-  Dwa rozmiary obudowy
-  Możliwość montażu na szynie DIN
-  Wyzwalacze TM, magnetyczne, LSnI, LSI lub AB  

z opcją funkcji pomiarowych i komunikacyjnych
-  Zdolność zwarciowa od 25, 50 do 70 kA dla 415 V
-  3P3D, 4P3D lub 4P4D  

(ochrona toru neutralnego w zakresie  
od 0,50 do 100 %)

-  Pełna gama akcesoriów
-  Montaż poziomy lub pionowy

03

01

Nowa seria wyłączników kompaktowych 
to odpowiednie rozwiązanie do instalacji 
elektrycznych w budynkach użyteczności 
publicznej. Oferuje niezawodną ochronę 
przed przeciążeniami i zwarciami.

Różne opcje ustawień, tworzone poprzez 
koordynację systemów zabezpieczeń, oferują 
najlepsze możliwe kombinacje. Przynosi 
to potrójną korzyść: zagwarantowanie 
bezpieczeństwa użytkownika i urządzeń 
w każdych warunkach, zapewnienie ciągłości 
działania i dostępności energii w normalnych 
sytuacjach eksploatacyjnych oraz, w przypadku 
usterek przejściowych, zmniejszenie ryzyka 
dla komponentów instalacji.
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01
Śruba blokady
System dostępu do akcesoriów 
oszczędza czas podczas montażu 
urządzenia. Ćwierćobrotowa śruba 
blokady zapewnia dodatkowy komfort

02
Zawiasowa pokrywa
przednia
Przednia pokrywa zamontowana 
jest na zawiasach. Po otwarciu 
pozostaje zintegrowana z obudową, 
co zapobiega nieprawidłowemu jej 
zamknięciu.

04
Zintegrowana 
blokada
Dźwignia może być zablokowana 
kłódką bez konieczności stosowania 
dodatkowych akcesoriów.

03
Okienko podglądu
Rodzaj zainstalowanych akcesoriów 
jest widoczny bezpośrednio na 
przednim panelu wyłącznika, bez 
zdejmowania pokrywy.

02

04
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Ciągłość zasilania
Do wyzwalania alarmu o potencjalnych 
zakłóceniach w systemie rozdziału 
energii wykorzystuje się dedykowane 
akcesoria. Funkcjonalność ta 
pomaga zapobiec całkowitemu 
zanikowi zasilania. Użytkownik jest 
informowany z wyprzedzeniem, 
co pozwala na podjęcie odpowiednich 
działań.

Wydajność energetyczna
Wyłączniki kompaktowe h3+ 
mogą być połączone z serwerem 
monitorowania energii 
agardio.manager, co pozwala 
na integrację i nadzorowanie 
efektywności energetycznej. Pozwala 
to na scentralizowane wskazywanie 
zużycia energii, przy jednoczesnym 
zachowaniu zgodności z normami 
IEC 60364, NF 15-100 i ISO 50 001.  
Gwarantowana jest dokładność 
pomiarowa klasy 1. 

Bezpieczne połączenie
Połączenie magistrali wykorzystuje 
złącze RJ45, co oznacza, że nie ma 
ryzyka nieprawidłowego podłączenia 
przewodu. Zasilanie jest dostarczane 
z samego narzędzia i nie jest wymagane 
żadne zewnętrzne źródło zasilania.

Hager spełnia normy sprawności energetycznej 
dodając nowe funkcje do swojej oferty 
wyłączników kompaktowych. System 
klasy 1 monitorowania energii i komunikacji 
zgodny z protokołem Modbus RTU może być 
wykorzystywany do konfigurowania parametrów 
zabezpieczeń, monitorowania zużycia energii 
i zarządzania alarmami.

Wyłącznik h3+ w wersji Energy

W inteligentny  
i spójny sposób
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05 Zintegrowany styk prealarmu
06 Kolorowy ekran OLED
07 Konfigurowalny styk alarmowy 
08 Złącze komunikacyjne 

05
06

08

07

Przegląd
-  Ponad 300 wariantów
-  Inteligentne wyzwalanie 

elektroniczne
-  Zdolność zwarciowa  

do 70 kA
-  Akwizycja wartości 

zgodnie z MID
-  Inteligentne 

programowanie (tylko 
wyłączniki h3+ Energy)

hager.pl/h3+
- Wersje  
-  Wyzwalacze
- Tutoriale
- Konfiguracja
-  Monitoring energii
-  Akcesoria
-  FAQ
-  Rekomendacje

Większa elastyczność
Wyłącznik kompaktowy h3+ może być 
konfigurowany za pomocą wbudowanego 
ekranu, wyświetlacza panelowego lub narzędzia 
konfiguracyjnego. W tym ostatnim przypadku, 
interfejs używany do konfiguracji nie musi być 
zainstalowany, ponieważ oprogramowanie działa 
poprzez serwer WWW dostępny przez telefon, 
tablet lub komputer PC. 

Łatwość obsługi
Skróć czas programowania ustawień systemu 
monitorowania instalacji nawet o 80% dzięki 
wykorzystaniu systemu agardio.manager. 
Wstępne adresowanie jest już gotowe: 
biblioteka produktów jest dostępna w agardio.
manager. Nie ma zatem potrzeby wypełniania 
tabeli adresowania: wystarczy podać nazwę 
produktów.
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h3+ energy  
wybiega 
w przyszłość
Pomiary i analiza, liczniki energii 
i komunikacja. Wyłączniki mocy h3+ 
energy mogą być zintegrowane ze 
środowiskiem agardio.manager, 
rozwiązaniem zaprojektowanym 
przez firmę Hager do monitorowania 
i zarządzania zużyciem energii.

Seria h3+ Energy związana ze 
środowiskiem agardio.manager, jest 
w czołówce wyłączników nowej 
generacji, które łączą bezpieczeństwo 
i efektywność energetyczną.

Urządzenie gwarantuje pomiar zużycia energii 
z dokładnością klasy 1

Możesz użyć swojego smartfona, 
tabletu lub komputera, aby uzyskać 
łatwy dostęp do informacji na temat 
użytkowania i konserwacji budynku. 
Dane dotyczące zużycia i konfiguracji 
instalacji, alarmy i zakłócenia mogą 
być w każdej chwili zidentyfikowane.
Wyłącznik kompaktowy h3+ jest 
rozwiązaniem skalowalnym, które 
zabezpiecza, mierzy, zlicza, wyświetla 

i komunikuje się.
W budynkach użyteczności publicznej: 
piekarniach, hotelach czy domach
opieki, w przypadku przerwy 
w dostawie prądu, wysyłane jest 
natychmiastowe ostrzeżenie, 
co umożliwia zachowanie ciągłości 
prac oraz komfortu 
w pomieszczeniach mieszkalnych.
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Środowisko 
agardio.manager 
Trzy w jednym

Serwer monitorowania energiiZasilacz 24 V Wi-Fi

02 
Centralizacja

01
Analiza i pomiar

03 
Wyświetlanie i monitorowanie

Serwer agardio.manager centralizuje i udostępnia 
informacje. Jest sercem instalacji elektrycznej.

Zarządzanie całym systemem odbywa się za 
pośrednictwem serwera WEB. Dzięki temu dane 
są dostępne w ujednolicony sposób.

Urządzenie gromadzi informacje o stanie sieci zasilającej, 
dane pomiarowe i monitoruje stan zabezpieczeń.

Zintegrowany serwer 
sieciowy umożliwia 
wyświetlanie danych 
w trybie czasu 
rzeczywistego lub 
dla wyznaczonego 
okresu.

Dostęp za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej.

Serwer agardio.manager zapisuje, 
monitoruje i udostępnia informacje  
o stanie parametrów sieci, zużyciu 
energii z wielu lokalizacji. 
Jednocześnie gwarantuje on zgodność 
z nowymi normami PN-HD 60364-8-1 
i PN-EN ISO 50001.
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Koncepcja 
oparta na potrzebach

Wyzwalacz TM 
Wyłączniki kompaktowe h3+ 
wyposażone są w wyzwalacze 
termomagnetyczne. Stosuje się je 
do ochrony przewodów i odbiorników 
zasilanych przez transformatory 
lub generatory oraz w przypadku, 
gdy prąd zwarcia jest ograniczony 
ze względu na impedancję 
spowodowaną długością przewodów. 
Ustawienia dokonywane są 
za pomocą pokręteł nastawczych 
z przodu urządzeń.

Wyzwalacz LSI 
i Energy 
Wyłączniki h3+ wyposażone 
w wyzwalacze LSI i Energy 
są przeznaczone do ochrony 
przewodów i odbiorników 
w przypadkach, gdy wymagany jest 
szeroki zakres ustawień zabezpieczeń. 

Wyzwalacz LSnI
Zaprojektowany w celu ochrony sieci zasilanych 
z transformatorów lub generatorów oraz ochrony 
długich kabli, wersja LSnl oferuje rozwiązanie 
dostosowane do tego typu zasilania.

t (s)

tr

tsd

I (A)lr lilsd

t (s)

tr

I²t

tsd

I (A)lr lilsd

LSI

t (s)

lilr

tr

I (A)

Ustawienia są dokonywane za pomocą 
pokręteł nastawczych dostępnych z przodu 
urządzenia, które umożliwiają dokładną regulację 
zabezpieczeń i charakterystyki wyzwalania 
niezależnie od temperatury otoczenia.



15

Wyzwalacz AB  
Wyłącznik mocy h3+ wyposażony 
w wyzwalacz AB służy jako 
ogólne urządzenie wyłączające 
i zabezpieczające dla instalacji 
“monitorowania energii”. Dostępny jest 
z wyłącznikiem w obudowie P250.
Ustawienie temperatury jest 
dostosowane do umownej mocy sieci 
od 60 do 240 A. Dostępne są wersje 
LSnl, LSI i Energy. Moduł wyzwalający 
AB jest dostępny z dodatkowym 
blokiem RCD lub bez niego 
z regulowanymi wartościami 
progowymi. 

Wyzwalacz MAG 
(ICB)
Wyłączniki h3+ wyposażone 
w wyzwalacze magnetyczne 
przeznaczone są do stosowania 
w układach rozdziału energii 
elektrycznej, w których wymagana 
jest tylko ochrona przeciwzwarciowa. 
Stosuje się je głównie do ochrony 
silników skojarzonych z przekaźnikiem 
termicznym i wyłącznikiem zasilania.

t (s)

li I (A)

t (s)

tr

I²t

tsd

I (A)lr lilsd

LSI

TM MAG LSnl LSI Energy AB

P160 P250 P160 P160 P250 P160 P250 P160 P250 P250

Prąd znamionowy 
wyłączalny 
zwarciowy

25, 50 lub 
70 kA

50 lub  
70 kA

50 lub  
70 kA

50 lub 70 kA 50 lub 70 kA 50 lub 70 kA 25 kA

Prąd znamionowy 25 - 160 A 50 - 250 A 25 - 160 A 40 - 160 A 40 - 250 A 40 - 160 A 40 - 250 A 40 - 160 A 40 - 250 A 160 lub 
240 A

Liczba biegunów 
(P) i biegunów 
wyłączanych (D)

3P3D lub 4P4D 
0 lub 100 %

3P3D lub 
4P4D

3P3D lub 4P4D
0, 50 lub 100 %

3P3D lub 4P4D
0, 50 lub 100 %

3P3D lub 4P4D
0, 50 lub 100 %

4P4D

Dodatkowy blok 
RCD

Nie Tak Nie Nie Tak Nie Tak Nie Tak Tak

Narzędzie 
konfiguracyjne

Tak

Wyświetlacz Tak

Wersja z 
komunikacją

Tak

TM, MAG, LSnl, LSI, Energy, AB: sześć 
modeli wyzwalaczy zaprojektowanych  
w celu skutecznej ochrony instalacji  
i optymalizacji kosztów rozdzielnic.
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Seria kompaktowych 
wyłączników mocy h3+ została 
zaprojektowana z myślą
o profesjonalistach i jest 
bez wątpienia doskonale 
dostosowana do wymagań 
instalacyjnych.
Kompaktowa i ergonomiczna, 
seria h3+ jest szczególnie 
łatwa do zamontowania 
w rozdzielnicach. Łatwy 
rozruch, szybkie podłączenie 
przewodów: wszystko, aby 
zoptymalizować instalację.

Wersja stała
Możliwość montażu na szynie DIN

Wersja wysuwana
Dostępna do modelu P250

Wersja wtykowa
Dostępna do modeli P160 i P250

Instalacja pionowa  
lub pozioma

h3+, 
prosty montaż
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1. Blok różnicowoprądowy (RCD) 2. Akcesoria przyłączeniowe

Końcówki przyłączeniowe Zaciski 
zewnętrzne

Przyłączą tylne

3. Osłony przyłączy

Do przyłączy 
przedłużonych

Do przyłączy 
rozsunietych

Do przyłaczy 
tylnych

4.   Napędy silnikowe

5. Napędy 6. Elementy blokujące

Obrotowy 
bezpośredni

Obrotowy montowany 
na drzwiach

Silnikowy Element 
do kłódki

Zamek 
z wkładką
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Dostawca 
rozwiązań  
pro-biznesowych

Prefabrykatorzy 
rozdzielnic
Zainstaluj i monitoruj swoją rozdzielnicę  
szybko i bez obaw.

Zalety:
-  Oszczędność czasu dzięki  

pokrywie przedniej
- Szybkie podłączenie
- Łatwa regulacja

Instalatorzy
Dzięki prostej konfiguracji, łatwemu 
podłączeniu i regulacji oraz szybkiemu 
uruchomieniu, seria h3+ pozwala 
zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Zalety:
- Szybkie uruchomienie
- Elastyczna konfiguracja

Hager oferuje rozwiązania dostosowane 
do Twojej firmy i Twoich wymagań.
Wszystkie produkty zapewniają: łatwość, 
szybkość, spokój ducha.
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Biuro projektowe
Zarządzaj zużyciem energii za pomocą 
agardio.manager. Jesteś na bieżąco 
informowany o ciągłości dostaw 
energii.  Korzystasz z rozwiązania, 
które posiada możliwości rozbudowy 
i jest dostosowane do wymagań 
normatywnych.

Zalety:
- Optymalizacja zuzycia energii
- Ciągły nadzór

Integratorzy
System agardio.manager umożliwia 
optymalizację integracji i uruchomienia 
danego rozwiązania.

Zalety:
-  Szybkie i bezpieczne połączenie
-  Skrócenie czasu programowania 

instalacji nawet o 80%



Rynek komercyjny

Hager.
Partner 
stworzony 
dla Ciebie.

Zarządzanie przestrzenią 
biznesową i mieszkalną
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Jako specjaliści w dziedzinie infrastruktury 
elektrycznej budynków, posiadający duże 
doświadczenie w zakresie zintegrowanych 
rozwiązań do pomieszczeń, systemów 
rozdziału i zarządzania energią, jak również 
rozwiązań w zakresie prowadzenia 
przewodów, uważnie podchodzimy do 
zrozumienia Państwa indywidualnych 
wymagań. Doradzamy i dostarczamy 
rozwiązania i usługi dostosowane do Państwa 
potrzeb.

Hotele, biura i przestrzenie handlowe 
- oferujemy rozwiązania spełniające 
oczekiwania przyszłości.

 Zarządzanie 
energią

Zarządzanie 
energią
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Zapraszamy na szkolenia w ramach programu Akademia Hager. 
Nasi Trenerzy prezentują najnowsze produkty, objaśniają 
przepisy prawne oraz praktyczne zasady planowania, stosowania 
i użytkowania dotyczące instalacji i urządzeń elektrycznych. 
Spotkania odbywają się w czterech Centrach Biurowo - 
Szkoleniowych firmy Hager, których wyposażenie pozwala 
na praktyczne szkolenia przeprowadzane na rozwiązaniach 
oferowanych przez firmę.

Akademia Hager,  
ścieżka do 
doskonałości

Rozwijaj swoje 
umiejętności 
razem z nami

akademia

akademia
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Instrukcje
Instalacja, schematy 
podłączeń

Oprogramowanie
Projektowanie i wycena instalacji 
elektrycznych w oparciu  
o oprogramowanie hagercad.one

FAQ
Odpowiedzi na 
najczęściej zadawane 
pytania

Filmy
Uruchamianie 
urządzeń

Doradztwo 
i wycena
Wycena projektów

Poradniki
Rekomendowane 
konfiguracje  
i nastawy

Dostęp do każdej informacji 
wymaga zaledwie kilku kliknięć
hager.pl

Wsparcie techniczne, 
szybko uzyskaj 
odpowiedź
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Centrala firmy
Hager Polo sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
tel. +48 32 32 40 100
office@hager.pl

Centra Biurowo-Szkoleniowe 
(CBS) Hager
CBS Tychy
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Tychy
Centrala firmy
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10

CBS Warszawa
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Warszawa
Budynek Centrum Finansowego „Okęcie“, I piętro
PL 02-188 Warszawa, ul. Janka Muzykanta 60 

CBS Kórnik k/Poznania
Hager Group - Berker Polska Sp. z o.o.
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Kórnik
PL 62-035 Kórnik, ul. Średzka 19

CBS Gdańsk
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Gdańsk
Office Kokoszki Biuro Hager - Parter
PL 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31 D

hager.pl


