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Bezpieczny.

smart.

Nowy, kompaktowy i tatwy w
montazu wytacznik powietrzny-ACB.




Nadchodzi
nowa era
bezpieczenstwa

Zapewnienie bezpiecznego zasilania na-
szym partnerom zawsze bedzie dla nas
priorytetem. Zdarzenia losowe, takie jak
zwarcia, przerwanie uziemienia lub przecia-
Zenia, moga spowodowac uszkodzenia,

a w najgorszych przypadkach nawet poza-
ry. Wymagania dotyczgce poziomu zabez-
pieczenia systemow stale rosng ze wzgledu
na coraz bardziej restrykcyjne normy oraz
postepujagca automatyzacje zaktadéw. Wie-
loletnie doswiadczenie i uwazne wstuchi-
wanie sie w potrzeby klientéw umozliwity
nam opracowanie pierwszego powietrznego
wytacznika produkcji Hager, ktory zaprojek-
towalismy tak, by sprosta¢ Twoim wymaga-
niom: osiggneliSmy maksymalng wydajnos¢
w kompaktowym wydaniu. Dzigki unikalnym
wtasciwosciom oraz szerokiej gamie ofero-
wanych akcesoridw, nasz produkt jest nie-
zbednym elementem kazdej instalacji, przez
co stanowi idealne rozwigzanie dla naszych
klientow. Wszystkie elementy zostaty zapro-
jektowane i przetestowane zgodnie z obo-
wigzujacymi normami IEC.
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Chronimy

Niezaleznie od tego, czy chodzi o przemyst, infrastrukture czy budynki,
kazde srodowisko wymaga niezawodnego zasilania w energie
elektryczng. U naszych klientéw doskonale sprawdzity sie systemy
rozdziatu energii univers N. Jest to rozwigzanie szyte na miare, dzieki
czemu spetnia najbardziej restrykcyjne wymogi.

Kompaktowy rozmiar i modutowa konstrukcja wytgcznikow ACB
pozwalaja na tatwg integracje z systemem oszynowania rozdzielnic
univers N. Dzigki temu rdzen zasilania jest dokfadnie tam, gdzie powinien
— w centralnym miejscu rozdzielnicy. Gwarantuje to nie tylko niezawodng
ochrone przed przecigzeniem, zwarciem czy innymi zagrozeniami, ale
takze, dzieki odpowiednim modutom, zapewnia zintegrowany nadzor i
kontrole nad przeptywem energii w catym systemie.

Nasze rozwigzanie pozwala na efektywne uzytkowanie instalacji
elektrycznej oraz jej optymalizacje w dowolnym momencie, aby
maksymalnie wykorzysta¢ potencjat wytgcznika ACB.




Univers-

nowy

wymiar
bezpieczen-

stwa.

Kazdorazowo zwiekszonemu poboro-
wi energii musi towarzyszy¢ maksy-
malna ochrona. Dzigki profesjonalne-
mu systemowi univers 1600A mozesz
sprosta¢ obu tym wyzwaniom i jed-
noczesnie bezpiecznie zarzgdzaé

zasilaniem o natezeniu do 1600A,
przestrzegajac najbardziej surowych

norm.

01
Solidna konstrukcja
- szybka instalacja

System univers 1600A sprawia,

ze montaz nowych urzadzen

jest dziecinnie prosty: elementy
mocujace - zarébwno do urzadzen z
zabzpieczeniem jak i bez - pozwalajg
na szybka instalacje i oferuja
nieograniczone mozliwosci konfiguraciji
systemu wedtug wiasnych potrzeb.

02
Bezpieczna strona
mocy

System rozdziatu energii univers
1600A jest zgodny z normami PN-
EN 61439-1i61439-2 w zakresie

maksymalnej ochrony osdb i instalacji,

co potwierdza przeprowadzona petna
procedura testowa. Z nim Twoja
firma jest bezpieczna pod kazdym
wzgledem.

03
Niezawodnos¢
planowania

Z naszym systemem rozdziatu
energii mozesz w sposob optymalny
zaprojektowac instalacje. Pomoze
Ci w tym nasze niezawodne
oprogramowanie do projektowania
rozdzielnic - hagercad oraz nasze
wsparcie techniczne.

04
Modutowa obudowa

Mozesz dowolnie aranzowac¢ wszystkie
komponenty. Pokrywy wykonane z
odpornego na skrecanie i zginanie
tworzywa sztucznego zapewniaja
dodatkowa stabilnos¢ i gwarantuja
szybki montaz dzieki mocowaniom
bezsrubowym.

05
Swobodna
konfiguracja

Gama urzadzen modutowych
obejmuje wszystko, co konieczne
do prawidtowej konfiguracji systemu
univers N: Wytaczniki LS, SLS i Fl,
ograniczniki przepie¢, wytaczniki
nadpradowe, przektadniki prgdowe,
inteligentne urzadzenia pomiarowe,
liczniki oraz wiele innych urzadzen
zabezpieczajgco pomiarowych.

06

Szeroki wyboér
mostu szynowego
rozdzielnicy

Duzy wybor sposrod dostepnych szyn
gtéwnych utatwia poprowadzenie
instalacji wewnatrz rozdzielnic. Mozesz
mie¢ pewnosc¢, ze posiadamy tory
szynowe, ktére sprostajg Twoim
wymaganiom.



W peftni
spersonalizowane
rozwigzania.

Niezaleznie od tego, czy jestes projektantem,
prefabrykatorem rozdzielnic, instalatorem czy
operatorem, nasz wytacznik powietrzny ACB
zostat wyposazony we wszystkie funkcje, ktorych
potrzebujesz, aby usprawnié projektowanie,
montaz i dziatanie systemu w kazdym sektorze
rynku.

01 Branza hotelowa

Zastosowania powietrznego wytacznika nadpradowego s3 roz-
norodne, w zaleznosci od potrzeb. Wytacznik ACB faczy w sobie
cechy, ktére pozwalajg w petni wykorzystac jego wtasciwosci.
Dzigki niemu mozesz stworzy¢ bardziej wszechstronne projekty,
ktére mozna optymalizowac¢ w przysztosci. Ponadto, zawsze
mozesz liczy¢ na nas - zapewniamy wsparcie zaréwno na etapie
projektu jak i konfiguraciji sieci, aby uzyskac najlepsze parametry
w zaleznosci od Twoich potrzeb technicznych i finansowych.

03 Biura

Naszym wyréznikiem jest nie tylko
krotki czas dostawy, ale rowniez
kompaktowy rozmiar wytacznika

ACB, ktéry umozliwia bezproblemowa
integracje z istniejgcymi systemami
szaf. Montaz i uruchomienie systemu
sg rownie fatwe. W ciggu kilku sekund
mozesz intuicyjnie przygotowac
wytaczniki do bezpiecznego urucho-
mienia bezposrednio na urzadzeniu lub

06 Instalator elektryczny

04 Szpitale

za pomocg oprogramowania Hager
Power Setup.

Operatorzy z pewnoscig docenig po-
zostate zalety wytgcznika ACB: dzigki
potaczeniu z modutem wyjsciowego
styku alarmowego (ang. OAC), urza-
dzenie zdalnie zasygnalizuje alerty i
wskaze typy wytaczen, dzieki czemu
wszelkie awarie zostang zidentyfiko-
wane niemal natychmiast.

07 Projektant

05 Sektor edukacji

l 09 Prefabrykator
rozdzielnic




Wszystko, czego
potrzebujesz,

wybierz tatwa
obstuge.
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W jednym rozwigzaniu.

Kompaktowy
rozmiar
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Dzieki doskonale przemyslanej
konstrukcji, urzadzenie ACB, mimo
niewielkich rozmiaréw, oferuje
wszystkie niezbedne funkcje i narze-
dzia w jednym systemie. Pozwala
to elastycznie i w dowolnym czasie
reagowac na zmiany w systemie
dystrybucji energii. Wyswietlacz LCD

i intuicyjne sterowanie sprawiajg, ze
obstuga wytacznika jest niezwykle
prosta. Wszystkie zabezpieczenia
mozna tatwo uruchomic¢ bezposred-
nio na jednostce wytacznika.

Z kolei modut OAC pozwala sledzi¢
uruchamiane alarmy.

Wyjsciowe styki
alarmowe

0/

Latwy i bezpieczny
montaz
akcesoriow

Bezpieczna konfigu-
racja jednostki
wytacznika

Latwe
uruchamianie
za pomoca
oprogramowania

Akcesoria
utatwiajace
blokowanie

Wtyczka znamiono-
wa typu
plug-and-play

Wyrazny
wyswietlacz

<)

Funkcja ostrzezen
i alarmoéw




Ochrona na pierwszym
miejscu.

Wytacznik powietrzny ACB firmy Hager ma jeden cel:
maksymalnie zwiekszyé niezawodnos¢ Twojego zakiadu.
Urzadzenie taczy ochrone i przyjazng uzytkownikowi
funkcjonalnosé z opcja prostej wymiany akcesoriow

i bezkonkurencyjng jakoscia. Wszystko w bardzo
wytrzymatej, a jednoczesnie wyjagtkowo kompaktowej
konstrukciji.
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Wiecej szczego6téw na temat funkcji
i opcji potaczen na stronie

_® hager.pl/acb
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01
Jednostka sterujgca
wylacznika

Czytelny wyswietlacz LCD pokazuje
maksymalng wartos¢ chwilowa pradu,
ostrzezenia i alarmy.

W czasie rzeczywistym wyswietla
parametry wybrane za pomoca
pokretet.

02
Wtyczka
Zznamionowa

tatwe dostosowanie systemu
dzieki wtyczce typu plug & play.

03
Listwy zaciskowe

tatwa rozbudowa za pomoca
zaciskéw dla cewek SH i CC,
wyzwalaczy napieciowych i
przetacznikdéw pozycyjnych
przy uzyciu szybkoztgcza.

04
Modut OAC

Monitorowanie aktywnosci
wytgcznika utatwi mozliwosc
podtaczenia nawet pieciu
opcjonalnych stykow
alarmowych za pomoca listew
zaciskowych.

05
Cewki typu
push-lock

Bezpieczny i tatwy montaz
cewek oraz wyzwalaczy dzigki
systemowi push-lock.

06
Zamek
zabezpieczajacy

Rygiel blokujacy lub zamek na klucz
umozliwiajg zablokowanie wytgcznika
w pozycji OTWARTE (OPEN), aby
zapobiec nieoczekiwanemu zatgczeniu
ACB np. podczas prac serwisowych.

07
Mozliwosé zdalnego
resetowania

W trybie Auto wytacznik mozna
zresetowac zdalnie bez koniecznosci
korzystania z przycisku RESET.

08
Podwdjna funkcja

rygla

Dwie funkcje w jednym urzadzeniu.
W zaleznosci od wybranej pozycji
rygla, moze on stuzy¢ do otwarcia
obudowy lub zamkniecia jej przy
uzyciu nawet 3 ktddek.

09
Kod QR produktu

Zeskanuj kod QR, aby uzyskac
wiecej informacji oraz dokumentacje
techniczna produktu.

Znamionowe napiecie robocze Ue (V AC - 50/60 Hz) 690
Znamionowe napigcie izolaciji Ui (V) 1000
Znamionowe napigcie udarowe Uimp | (kV) 12
Bieguny 3/4

Wersje stacjonarna / wysuwna
Normy IEC 60947-2

13


https://hager.pl/acb

Zaawansowane
funkcje
wyswietlacza

Prosta obstuga i wygodne uzyt-
o kowanie to naczelne zasady,

" MANUAL ktdre towarzyszg nam zawsze
w trakcie opracowywania no-
wych produktéw. Zgodnie z
nimi zaprojektowalismy koloro-
wy wyswietlacz w podstawowej
wersji wytacznika, ktéry pod
wzgledem dostepnych funkciji
jest unikalny na rynku.

O I

e PUSH ON Nasz zaawansowany wyswie-
tlacz pokazuje: maksymal-

ng warto$¢ chwilowa pradu,
ostrzezenia o btedach, ostrze-
Zenia serwisowe, alerty doty-
czace wytgczen i dane ustawien
w czasie rzeczywistym. Jego
uruchomienie i obstuga sa intu-
icyjne. Ponadto wszelkich usta-
wien mozesz dokona¢ na dwa
sposoby: zdalnie - za pomoca
oprogramowania lub bezpo-
Srednio na urzadzeniu, co redu-
kuje czas reakcji do minimum.

Kolorowy wyswietlacz
LCD pokazuje biezace
wartosci ustawien w
czasie rzeczywistym.
Podczas ustawiania
nastaw pokrettem wy-
zwalacza.

14
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Konfiguracja
jednostki sterujacej
wyiagcznika

Konfiguracja jednostki sterujgcej wytacznika jest mozliwa bez uzycia wy-
Swietlacza LCD, jednak zasilanie za pomoca kabla USB typu C umozliwia
szybki i doktadny odczyt parametréw.

01 02 03
Zasilanie Ustawianie nastaw Ustawienia
wyswietlacza zabezpieczenia zabezpieczen

_Jgixin) wiE |
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Podtacz jednostke sterujaca wytaczni- Obracaj pokrettem, aby wyswietli¢ Wszystkie parametry wyswietlane sg w

ka do zasilania za pomoca kabla USB. wartos¢ wybranego parametru. wartosciach rzeczywistych: amperach
lub sekundach. Istnieje mozliwos¢
ustawienia wyzwolen ze zwtoka oraz
wyzwolenia bezzwtocznego, a takze, w
zaleznosci od wiasciwosci urzadzenia,
zabezpieczenia przewodu neutralnego
lub zabezpieczenia przed zwarciem
doziemnym.

16

04
Przeglad ustawien

Przegladu ustawionych parametrow
dokonasz w dowolnym momencie
poprzez uzycie przycisku OK.

[T1] L]

oo% Ir

80|
]
60 |

Odczyt wartosci pradu Wartos¢ progu wyzwolenia
w najbardziej obcigzonej dtugozwtocznego.

fazie L1, L2 lub L3 oraz jako

wartos¢ procentowa pradu

wzgledem nastawy Ir.

Wartosc¢ zwioki czasowej wy-  Wartos¢ zwtoki czasowej wy-
zwolenia dtugozwiocznego. zwolenia krétkozwtocznego.

05
Ochrona przewodu
neutralnego

Wartosc¢ progu wyzwolenia Wartosc¢ progu wyzwolenia
bezzwtocznego. przy zwarciu doziemnym.

Wartos¢ zwioki czasowej wy-  Wartos¢ progu wyzwolenia
zwolenia dla zwarcia doziem-  dla przewodu neutralnego.
nego.

Otworz pokrywe akumulatora, aby
uzyskac¢ dostep do pokretta w module
zabezpieczen przewodu neutralnego.
Dzieki akumulatorowi wyswietlanie
przyczyny awarii jest mozliwe po wy-
zwoleniu wytacznika.

17



Petne wykorzystanie
potencjatu.

Wytacznik powietrzny ACB dostarczany jest z petnym pakietem akceso-
riow: polecen, sygnatéw, zabezpieczen, systemdw blokowania.

Pozwala to na skonfigurowanie urzgdzenia zgodnie z indywidualnymi po-
trzebami i daje petng kontrole nad jego dziataniem. Wszystkie akcesoria sa
bardzo tatwe w montazu i dajg mozliwosc przysztej rozbudowy i adaptacii.

Tego typu koncepcja pozwala Ci na zachowanie petnej kontroli nad
wydajnoscig wytgcznika oraz elastyczne reagowanie na zmieniajace sie
wymagania dotyczace instalac;ji.

Potaczenie Zamek Zabezpieczenie
Blokady zabezpieczajacy przed zatgczeniem
lub wytaczeniem

W zastosowaniach stuzg- tatwa blokada wytacznika Zabezpieczenie przed nie-

cych zapewnieniu bezpie- dzieki zamkowi z kluczem. umyslnym zataczeniem lub
czenstwa istnieje mozliwosé wytaczeniem wytacznika za
potaczenia ze sobg 2 lub 3 pomoca ostony i ktodki.

wytgcznikéw ACB w celu
zapewnienia odpowiednich
blokad mechanicznych mie-
dzy urzadzeniami.
Potaczenia sg kompatybilne
ze wszystkimi wersjami wy-
tacznikow (3P i 4P, stacjo-
narnymi i wysuwnymi).

18

CewkKki

Do 2 cewek wyzwalacza wzrostowego (SH)
Do 2 cewek wyzwalacza podnapieciowego

V)

1 cewka zamykajaca (CC)

— Bezpieczne i fatwe w montazu

- Wykonania dla wszystkich
popularnych zakreséw napigciowych

Naped silnikowy sprezyny zatgczajgcej wytacznik

— Bezpieczny i tatwy w montazu
- Wykonania dla wszystkich
popularnych zakreséw napigciowych

Przetaczniki pomocnicze (AX) i alarmowe (AL)

— Przetaczniki pomocnicze (AX)
i alarmowe (AL)
montowane w standardzie

- Gotowe do szybkiego podtaczenia/
wymiany za pomoca ztgcza
wtykowego

19



Latwe | bezpieczne
uruchamianie.

Uruchomienie instalacji zawsze powinno odbywag sie
z uwzglednieniem obowigzujacych norm i wymagan
sieciowych. Nie wolno tez zapominaé o waznej zasa-
dzie: uruchomienia nalezy dokona¢ zgodnie z parame-
trami bezpieczenstwa wskazanymi podczas projekto-
wania instalacji w mozliwie najszybszy i najprostszy
sposob. Niezwykle pomocne w tym zakresie jest opro-
gramowanie hagercad oraz Hager Power Setup.

- @ X
- Ostatnie wydarzenie
ACB Sentinel LSIG PRA—
ACOHW, 4 poles b 1600
Operaton
Status wylsc corwkes 1 et et by O
- E
Liczniki operacji TEST
Uperacie Wyrwolenia Marrry
_ 3 . Dparston
A1 GF pontot chesed
Konserwacja

Uperaton

511 GF contact chosod

o dsiakinia myrwalacza: Oy Don 04 0

01
Skorzystaj ze wstepnych ustawien

Chociaz kazdy system zasilania nalezy traktowac indywidualnie,
zachecamy, aby podczas uruchamiania nowych systemoéw skorzy-
sta¢ z przygotowanych ustawien wstepnych, ktére mozna ustawic
podczas projektowania w programie hagercad, dzieki czemu maksy-
malnie utatwisz sobie pierwszg instalacje.
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< Asystent instalacji
0 v > @ T > ©

Obracaj pokretl tawniki wyzwal. az zostana osiagniete wartosci docelowe.,
i1 ¥ (&) 1200
250
510 ®
..... 125, i DOFF OFF &
INST ] i
GF L] 150
0.0
1w
- o
L] hager Raport z uruchomienia

Zrealizowane przez

Hager Bk DI

Syl . Pl imie i nacwisho .
jacky fritach
Aaree
Wylaczniki w projekcie
Dzlalka Hagercad project Drzestarzaly
1 ustaw urZadzenia Hager Elekiro WIS 1 16082021 e
15 niedusiosowane
Notatki
Q2
Wylaeznik
HNazwa : Labor, Teil 1
Rodzal - HW1, 4, InC 1600 A
Humer saryjny : o
Product code ID HWAMSIEMMANCOr AANCAAATANIASY
Lokakzacia w Beraich Nord, Fart 1 > GEB 01, HB. > DG 01, UVD1.
instalai
Wynlk uruchomienia
Suceaestul
16.09.2021 18.39.02
Kroki
@ Ustawienis ochrony ! Rewizia Hageread na budowic

§ Tt krzywe) wyzwalania :

Uslare

- @ X

Pokretla/nastawniki
wyzwalacza

02

Pobierz ustawienia
zabezpieczen z
programu hagercad

Ustawienia zabezpieczen mozesz pobrac z
portalu hagercad. Oprogramowanie do testo-
wania i uruchamiania pomaga krok po kroku
uruchomic wytacznik ACB w sposob bezpiecz-
ny i niezwykle przyjazny.

03
Uzyskaj raport o
uruchomieniu

Oprogramowanie umozliwia dokumentowanie
wszystkich dziatan na wytaczniku za pomoca
szczegotowego raportu. Dzieki raportom masz
pewnosc, ze ustawien dokonano we wtasciwy
sposob.

21
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Szkolenia Hager

droga do

doskonatosci

60 minut to czas w jakim nasi Specjalisci chca sie z Tobg podzieli¢
rzetelng widza oraz wsparciem technicznym.

24

Rozwijaj

swoje umiejetnosci

Odwiedz nasza

Z nami

Akademie hager

Pomoc techniczna -
uzyskaj szybkie

odpowiedzi

H &

Instrukcje Filmy
ObSI'ugi Uruchamianie

. produktu
Instalacja,

okablowanie produktu

FA v~

Tutoriale Czesto

Zalecenia, zadawane

konfiguracja, =

ustawienia, itd. pytanla
Odpowiedzi na
wszystkie Twoje
pytania

=

Dziat wsparcia
technicznego

Dziat Wsparcia Technicznego stuzy codzienng pomoca
w zakresie informaciji techniczno-handlowych.

Nasi doradcy sa do Panstwa dyspozycji od poniedziatku
do piatku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Tel.: +48 32 324 01 00, wew. 1
E-mail: zapytania@hager.com

hagercad.

Oprogramowanie

Projektuj i wyceniaj instalacje elektryczne
z oprogramowaniem hagercad.

&

Wycena

Obliczanie kosztéw
projektu

Hager dla instatalora

Dziat Dotacz do wyjatkowej grupy dla
profesjonalistéw. Hager dla Instalatora to
miejsce zrzeszajgce pasjonatéw branzy
instalacyjnej i pokrewnych.

—b: ) facebook/hagerdlainstalatora
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https://www.facebook.com/groups/hagerdlainstalatora
https://www.hager.pl/akademia-hager/nagrania-z-akademii-hager/341488.htm

Latwe projektowanie
| konfiguracja
dzieki hagercad.

Dostosuj swdj wytacznik ACB
korzystajac z internetowego
konfiguratora HW1:

Dzieki konfiguratorowi dostepnemu online dostosujesz
wytacznik powietrzny do wtasnych potrzeb. W ramach
konfiguracji dokonujesz wyboru sposréd dostepnych

typdéw, uktadéw wyzwalania, akcesoriow sterujgcych i

Jako specjalisci od prostych i bezpiecznych
instalacji elektrycznych, nie tylko posiadamy
ogromng wiedze na temat projektowania
niskonapieciowych systemoéw dystrybucji

energii i zarzgdzania nimi, ale wiemy tez jak
maksymalnie utatwic¢ Ci uruchomienie wytacznika
powietrznego ACB.

Nasze oprogramowanie zapewnia
kompleksowe rozwigzania — od obli-
czen i analiz sieci, poprzez projekto-
wanie rozdzielnicy, az po uruchamianie
urzadzen.

— Hagercad - projektowanie rozdzie-
nicy, w tym schematow elektrycz-
nych oraz dostep do dokumentacii i

sygnalizacyjnych, urzadzen blokujacych, a takze zabez-

pieczen mechanicznych.

Kenfigurator HW1
© Honfigurads podstawowa

Ahoesorla praylaczs

© Maped silnikewy, cowki wyswslsjacs | sarvjsce

+ styld pomenicze | sygnalizacy) e

©  Blokesdy

Blokada praycisku CFF (GKL, OPL)

B Khodka jOUF)

Behrona machanicana

zhager

Interfejs i
zasady konfiguraciji:

Dzieki ergonomicznemu i intuicyjnemu interfejso-
wi wybor wszystkich komponentéw i akcesoriow
odbywa sie niezwykle szybko. Specjalny algorytm
pozwala Ci zaoszczedzi¢ czas oraz dokonaé po-
prawnej konfiguraciji, ktéra mozesz przeprowadzic¢
na kilka sposobdw:

— postepujac zgodnie z kolejnymi wytycznymi
formularza,

- za pomocg identyfikatora
konfiguracji hw + ,kod produktu”,

Rozpocznij konfiguracje teraz na stronie:

—@ konfigurator
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Struktura
konfiguracji (kod produktu)

HWH1 HWH1

s B B B B Borls Ho Niolli: Biollio oo . AARARANR B
J

Zdolnosé Rodzaje przytaczy wytacznika \
wylaczeniowa Gérne Dolne Bariera \/
42 kKA potaczenie potaczenie miedzyfazowa
55 kA Brak Brak*® A : :
66 kA Poziomo Poziomo H Sty_‘fl Pomocnlcze,
Roztacznik Pionowo Pionowo v wyjsciowy styk
Liczba bieaund Przéd Przéd F alarmowy, styk gotowy
icz iegunow L .
Liczba bieg e poee X do zamiaiseia, iy
4 Przéd Poziomo D pozycii kasety, licznik
Maks. prad grzéd Pionowo E operacji, dodatkowa
. oziomo Przéd J :
Znamionowy Pionowo Przéd X osfona itd.
400 A 04 Poziomo Poziomo v P
630 A 06 Pionowo Pionowo v B
800 A 08 Przod Przéd v C
1000 A 10 Poziomo Pionowo v G
1250 A 12 Pionowo Poziomo v K
1600 A 16 Przéd Poziomo v L
; Przod Pionowo v M
J\X{ZuTv(a)r?; azu D Poziomo Przc}d v N
Stacjonarny F Pionowo Przéd v (o]
Kaseta wytgcznika wysuwnego c Przytacza wylacznika dla systemu univers
Wysuwany (bez kasety) 4 Gérne Dolne Bariera
. . potaczenie potaczenie miedzyfazowa
g:ﬁli:]c;stka sterujgca wytacznika U. Poziomo U. Poziomo.
Roztacznik Przéd _ uU. szmmo.
U. Poziomo. Przéd
Krzywa zabezpieczenr U. Poziomo. U. Poziomo v
N/D Przod U. Poziomo. v
LI U. Poziomo. Przod v
LSl Naped silnikowy do naciggania sprezyn MO
LSIG Brak A
Wityczka znamionowa 24V AC =
48-60 V AC (o]
Brak = 100-130 V AC D
400 A B 200-250 VV AC E
630 A c 380-400 V AC F
800 A D 415-450 V AC G
1000 A E 24V DG H
1250 A F 48-60 V DC I
1600 A G 100-130 V DC J
200-250 V DC K
Cewka zamykajaca (CC)
Brak
24-30 V AC/DC
48-60 V AC/DC
100-130 V AC/DC
200-250 V AC/DC
380-400 V AC/DC
Wyzwalacz wzrostowy
Brak A
24-30 V AC/DC B
48-60 V AC/DC C
100-130 V AC/DC D
200-250 V AC/DC E
380-400 V AC/DC F Aby dokonaé
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Wyzwalacz podnapieciowy
Brak

24-30 V AC/DC

48-60 V AC/DC

100-130 V AC/DC

200-250 V AC/DC

380-400 V AC/DC

TMOO W >

petnej konfiguracji
wytacznika skorzystaj
z portalu hagercad lub
konfiguratora online

_® konfigurator
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Wi ik ACB d '

y q CZ n I o Sto S UJ e 02 Przyktad 2 Kod produktu: HW1M412FB2EEAAAABOAAAAOAAOAOO

s i ? d O C i e b i e HW1, 4 biegunowy, Icu 55 kA, maks. prad znamionowy = 1250 A, typ stacjonarny z uktadem
|

wyzwalania sentinel LSI, przytagcze gérne i dolne - przéd., wtyczka znamionowa 1000A.

HW1M412FB ACB HW1 55kA 1250A 4P Wytacznik stacjonamy z wyzwalaczem sentinel
HWW451H ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadpradowy SENTINEL LSI
HWW467H ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wytacznika 1000A
HWYO041H ACB HW1 Przytgcza przednie (FC) - géra/dot stacjonarny 4P
Naszg misjg jest dostarczanie Partnerom doskonatych produktéw HWY041H ACB HW1 Przylacza przednie (FC) - gora/dét stacjonamy 4P
dostosowanych do ich potrzeb i preferenciji.
Nowy wytgcznik powietrzny ACB mozesz skonfigurowac jako
urzadzenie stacjonarne, sktadajgce sie z 5 elementéw lub wysuwne,
sktadajgce sie z 6 elementéw. Aby utatwi¢ Ci to zadanie, przygo-
Przyktad 3 Kod produktu: HW1M410DB2EEAAAABOAAAAOAAOAOO

towalismy wstepna konfiguracje 4 przyktadowych systeméw,

ukazujgcych wytacznik jako urzadzenie 3- lub 4-biegunowe. HW1, 4 biegunowy, Icu 55 kA, maks. prad znamionowy = 1000 A, typ wysuwany

z uktadem wyzwalania sentinel LS|, przytacze gérne i dolne - przéd.

HW1M410DB ACB HW1 55kA 1000A 4P Wytacznik wysuwny z wyzwalaczem sentinel
HW1C4EH ACB HW1 4P Kaseta do wytacznika wysuwnego
HWW451H ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadpradowy SENTINEL LS|
HWW467H ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wytgcznika 1000A
Powietrzny wytacznik ACB skonfigurowano w nastepujacy sposob: HWY045H ACB HW1 Przytgcza przednie (FC) - géra/dét wysuwny 4P
HWYO045H ACB HW1 Przytacza przednie (FC) - géra/dot wysuwny 4P
Minimum 5 elementéw katalogowych dla wersji stacjonarnych:
— Powietrzny wytacznik nadpragdowy
- Jednostka sterujgca wytacznika sentinel (wyzwalacz)
~ Wiyczka znamionowa 04 Przyktad 4 Kod produktu: HW1M312DB2FEAAAABOAAAAOAAOAQO

— Gorne przytacze wytacznika
— Dolne przytacze wytacznika

HW1, 3 biegunowy, Icu 55 kA, maks. prad znamionowy = 1250 A, typ wysuwany
z uktadem wyzwalania sentinel LS, przytacze gérne i dolne - przéd.

6 elementow katalogowych dla wersji wysuwnych: HW1M312DB ACB HW1 55KA 1250A 3P Wytacznik wysuwany z wyzwalaczem sentinel
— Powietrzny wytacznik nadpradowy i

- Jednostka sterujaca wytacznika sentinel HW1C3EH ACB HW1 3P Kaseta do wytacznika wysuwnego

- Wtyczka znamionowa HWW451H ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadpradowy SENTINEL LSI

— Obudowa HWW468H ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wytacznika 1250A
- Gorne przytacze wytacznika HWY044H ACB HW1 Przytacza przednie (FC) - géra/dét wysuwny 3P

~ Dolne przytacze wytacznika HWYO044H ACB HW1 Przytacza przednie (FC) - géra/dét wysuwny 3P

Konfiguracje mozna uzupemié o dostepne akcesoria i urzadzenia opcjonalne.

** Przedstawione konfiguracje sa przyktadowe i zawieraja gtéwne elementy ka-
talogowe znajdujace sie w zestawach wytacznikéw powietrznych. W przypad-
Przyktady konfiguracji*: ku szczegdlnych wymogoéw instalacyjnych, konieczne moga by¢ modyfikacje.

Przykiad 1 Kod produktu: HW1M310FB2EEAAAABOAAAAOAAOAOD

HW1, 3 biegunowy, Icu 55 kA, maks. prad znamionowy = 1000 A, typ stacjonarny z uktadem wy-
zwalania sentinel LSI, przyfagcze gorne i dolne - przod.

HW1M310FB ACB HW1 55kA 1000A 3P Wytacznik stacjonarny z wyzwalaczem sentinel
HWW451H ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadpradowy SENTINEL LSI

HWW467H ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wytacznika 1000A
HWYO040H ACB HW1 Przylacza przednie (FC) - géra/dét stacjonarny 3P
HWYO040H ACB HW1 Przytgcza przednie (FC) - géra/dot stacjonarny 3P
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Centrala firmy

Hager Polo sp. z 0.0.
PL 43-100 Tychy

ul. Fabryczna 10

tel. +48 32 32 40 100
office@hager.pl

Centra Biurowo-Szkoleniowe
(CBS) Hager

CBS Tychy

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Tychy
Centrala firmy

PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10

CBS Warszawa

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Warszawa
Budynek Centrum Finansowego ,,Okecie”, | pietro
PL 02-188 Warszawa, ul. Janka Muzykanta 60

CBS Koérnik k/Poznania

Hager Group - Berker Polska Sp. z o.0.
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Kornik
PL 62-035 Kérnik, ul. Sredzka 19

CBS Gdansk

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Gdarisk
Office Kokoszki Biuro Hager - Parter

PL 80-298 Gdarisk, ul. Budowlanych 31 D

hager.pl
hagerhome.pl
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