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tehalit.VE-EE pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej

Otwarte
przestrzenie: Odpowiednie rozwigzanie do

. szystkich rodzajo odio
tehalit VE-EE WeLyStE £ajow podiog

pokrywy uchylne
ze stali nierdzewnej

Pomieszczenia stajg sie coraz bardziej przestronne, a architek-
tura w budynkach mieszkalnych i uzytkowych coraz bardziej
otwarta.To prawdziwe wyzwanie przy projektowaniu i wykona-
niu systemoéw prowadzenia instalacji elektrycznych. Aby za-
pewni¢ optymalne wykorzystanie systeméw Hager oraz zwiek-
szy¢ mozliwosci pomieszczen do poprowadzenia instalaci
zasilajgcej oraz teletechnicznej, przygotowaliSmy naszg nowg
oferte pokryw uchylnych ze stali nierdzewnej tehalit.VE-EE.

Pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej
do wszystkich rodzajow podtég

W nowej ofercie Hager mozna znalez¢ pokrywy

od 2 do 16 urzadzen instalacyjnych 45x45. Dostepne sa
w okragtym lub kwadratowym ksztafcie. Wykonane sa
ze stali nierdzewnej lub mosiadzu, dzieki temu idealnie
sprawdzaja sie¢ do pomieszczen, gdzie wymagana jest
wytrzymatos¢ na duze obcigzenia.

Nowe innowacyjne
uziemienie bez potrzeby
stosowania przewodu
uziemiajgcego.




Nowe pokrywy uchylne przeznaczone s3a do podiog
czyszczonych na sucho lub mokro (IP54). R6zne rozmiary,
ksztatty, kolory mozna zastosowaé do kazdego rodzaju
podtogi, co utatwia aranzacje pomieszczen. Dodatkowo,

uszczelki zapewniajgce wodoszczelnos¢ sa tatwe

w konserwaciji lub ewentualnej wymianie.

tehalit.VE-EE pokrywy
uchylne z wyjsciem na
przewody ze stali
nierdzewnej IP30:

Czyszczenie na sucho

Zoptymalizowalismy pokrywy
uchylne z wyjsciem na przewody.
Dzieki temu otwierajg sie teraz w
sposob jeszcze bardziej przyjazny
dla uzytkownika, a to wszystko
dzieki zastosowaniu nowego
systemu otwierania (wahadtowego)
zamiast uchwytu.

®

W skrocie:

e pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej dla
2,6,12 i 16 urzadzen instalacyjnych 45x45

e okragte i kwadratowe

e peine, z tubusem lub z wyjsciem na przewody
e dostepne réwniez w opcji o duzej
wytrzymatosci na obcigzenia 20kN

tehalit.VE-EE pokrywy
uchylne z tubusem ze
stali nierdzewnej IP54:

Czyszczenie na sucho
i mokro

Pokrywy uchylne z tubusem szcze-
golnie nadaja sie do podtdg czysz-
czonych na mokro. Charakteryzuje
sie tym, ze w pozycji zamknietej
ochrona IP jest na poziomie IP54.
Produkt wyposazony jest juz

w tubus, ktory poprzez specjalne
mocowanie mozna schowacé w po-
krywie, jesli nie jest uzytkowana.

tehalit.VE-EE petne
pokrywy ze stali
nierdzewnej IP54:

Czyszczenie na sucho
i mokro

Petne pokrywy sg stosowane, gdy
uzytkownik nie potrzebuje statego
dostepu do urzadzen instalacyjnych.
Zaleca sie aby petne pokrywy stoso-
wac jako rewizje.

Konstrukcja podtogowych systemoéw z wykorzystaniem
pokrywy uchylnej ze stali nierdzewnej EKQ120LE15

Odkryj pokrywy Hager

Pokrywy ze stali nierdzewnej

- Obcigzalnos¢ 5 kN zgodna z normg EN 50085-2-2 (6.103)
- Rozmiar Q06
- Kwadratowe

Nr katalogowy

EKQO060BL15

EKQO060BL25

EKQOG60LE15

EKQO60LE25

EKQ060TM15

EKQ060TM25

Pokrywy ze stali nierdzewnej

Opis Jednostka

miary/

podstawowa

tehalit.VE-EE Pokrywa  szt.
petna IP54 5 kN EKQO6
200x200 15 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa szt.
petna IP54 5 kN EKQO6
200x200 25 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa szt.
uchylna IP30 5 kN EKQ06
200x200 15 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa szt.
uchylna IP30 5kN EKQO06
200x200 25 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa szt.
tubus IP54 5 kN EKQO06
200x200 15 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa  szt.
tubus IP54 5 kN EKQO6
200x200 25 mm

stal nierdzewna

Wymiary

montazowe

0200

0200

0200

0200

0200

0200

llos¢
urzadzen
45x45

- Obcigzalnos¢ 5 kN zgodna z norma EN 50085-2-2 (6.103)

- Rozmiar R06

- Okragte

Nr katalogowy Opis Jednostka
miary/

EKRO60BL15 tehalit.VE-EE Pokrywa szt.

EKRO060BL25

EKROG60LE15

EKRO60LE25

EKR060TM15

EKR060TM25

podstawowa

petna IP54 5 kN EKRO6
fi215 156 mm
stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa szt.
petna IP54 5 kN EKRO6

fi215 25 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa szt.
uchylna IP30 5 kN EKR06
fi215 15 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa szt.
uchylna IP30 5 kN EKR06
fi215 25 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa szt.
tubus IP54 5 kN EKR06

fi215 15 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa szt.
tubus IP54 5 kN EKRO6
fi215 256 mm

stal nierdzewna

Wymiary

montazowe

215

2215

215

@215

@215

@215

llos¢
urzadzen
45x45

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
otwarta)

DIN EN 60529

20

20

20

20

20

20

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
otwarta)

DIN EN 60529

20

20

20

20

20

20

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
zamknieta)
DIN EN 60529

54

54

30

30

54

54

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
zamknieta)
DIN EN 60529

54

54

30

30

54

54

Obciazalnos¢
zgodna

z norma

EN 50085-2-2
(6.102)

3 kN

3 kN

3 kN

3 kN

3 kN

3 kN

Obciagzalnosé
zgodna

z norma

EN 50085-2-2
(6.102)

3 kN

3 kN

3 kN

3 kN

3 kN

3 kN

Obcigzalnosé
zgodna

z norma

EN 50085-2-2
(6.103)

5 kN

5 kN

5 kN

5 kN

5 kN

5 kN

Obciazalnosé
zgodna

z norma

EN 50085-2-2
(6.103)

5 kN

5 kN

5 kN

5 kN

5 kN

5 kN

Minimalna
gtebokosé
montazowa

95

105

95

105

95

105

Minimalna
gtebokosé
montazowa

95

105

95

105

95

105



Pokrywy ze stali nierdzewnej

- Obcigzalnos¢ 5 kN zgodna z normag EN 50085-2-2 (6.103)
- Rozmiar Q12

- Kwadratowe

Nr katalogowy

EKQ120BL15

EKQ120BL25

EKQ120LE15

EKQ120LE25

EKQ120TM15

EKQ120TM25

Opis

tehalit.VE-EE Pokrywa
petna IP54 5 kN EKQ12
244x244 15 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa
petna IP54 5 kN EKQ12
244x244 25 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa
uchylna IP30 5 kN EKQ12
244x244 15 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa
uchylna IP30 5 kN EKQ12
244x244 25 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa
tubus IP54 5 kN EKQ12
244x244 15 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa
tubus IP54 5 kN EKQ12
244x244 25 mm

stal nierdzewna

Jednostka
miary/
podstawowa

szt.

szt.

szt.

szt.

Pokrywy ze stali nierdzewnej
- Obcigzalnos¢ 5 kN zgodna z norma EN 50085-2-2 (6.103)

- Rozmiar R12

- Okragte

Nr katalogowy Opis

EKR120BL15 tehalit.VE-EE Pokrywa

EKR120BL25

EKR120LE15

EKR120LE25

EKR120TM15

EKR120TM25

petna IP54 5 kN EKR12
fi306 15 mm
stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa
petna IP54 5 kN EKR12
fi306 25 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa
uchylna IP30 5 kN EKR12
fi306 15 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa
uchylna IP30 5 kN EKR12
fi306 25 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa
tubus IP54 5 kN EKR12
fi306 15 mm

stal nierdzewna
tehalit.VE-EE Pokrywa
tubus IP54 5 kN EKR12
fi306 25 mm

stal nierdzewna

Jednostka
miary/
podstawowa

szt.

szt.

szt.

Wymiary

montazowe

0244

0244

0244

0244

0244

0244

Wymiary

montazowe

0 306

@ 306

© 306

© 306

@ 306

© 306

llosé
urzadzen
45x45

12

llos¢
urzadzen
45x45

12

12

12

12

12

12

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
otwarta)

DIN EN 60529

20

20

20

20

20

20

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
zamknieta)
DIN EN 60529

54

54

30

30

54

54

Obciagzalnosé
zgodna

z norma

EN 50085-2-2
(6.102)

3 kN

3 kN

3 kN

3 kN

3 kN

3 kN

Obcigzalnosé
zgodna

z norma

EN 50085-2-2
(6.103)

5 kN

5 kN

5 kN

5 kN

5 kN

Minimalna
gtebokosé
montazowa

95

105

95

105

95

106

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
otwarta)

DIN EN 60529

20

20

20

20

20

20

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
zamknieta)
DIN EN 60529

54

54

30

30

54

54

Obciazalnosé
zgodna

z norma

EN 50085-2-2
(6.102)

3 kN

3 kN

3 kN

3 kN

3 kN

3 kN

Obciagzalnosé
zgodna

z norma

EN 50085-2-2
(6.103)

5 kN

5 kN

5 kN

5 kN

5 kN

5 kN

Minimalna
gtebokosé
montazowa

95

105

95

105

95

105

Pokrywy mosiezne
- Obcigzalnosé 5 kN zgodna z norma EN 50085-2-2 (6.103)
- Rozmiar Q12
- Kwadratowe
Nr katalogowy Opis Jednostka Wymiary llos¢
miary/ montazowe  urzadzen
podstawowa 45x45
MKQ120BL25 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. 0244 12
petna IP54 5 kN MKQ12
244x244 25 mm
mosiadz
MKQ120LE25  tehalit.VE-EE Pokrywa szt. 0244 12
uchylna IP30 5 kN MKQ12
244x244 25 mm
mosigdz
Pokrywy mosiezne
- Obcigzalnosé 5 kN zgodna z norma EN 50085-2-2 (6.103)
- Rozmiar R12
- Okragte
Nr katalogowy Opis Jednostka Wymiary llosé
miary/ montazowe  urzadzen
podstawowa 45x45
MKR120BL25  tehalit.VE-EE Pokrywa szt. @ 306 12
petna IP54 5 kN MKR12
fi306 25 mm
mosiadz
MKR120LE25  tehalit.VE-EE Pokrywa szt. @ 306 12

uchylna IP30 5 kN MKR12
fi306 25 mm
mosigdz

Pokrywy ze stali nierdzewnej
- Obcigzalnos¢ 5 kN zgodna z norma EN 50085-2-2 (6.103)
- Rozmiar Q16
- Kwadratowe

Nr katalogowy

EKQ160BL15

EKQ160BL25

EKQ160LE15

EKQ160LE25

Opis

tehalit.VE-EE Pokrywa
petna IP54 5 kN EKQ16
320x320 15 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa
petna IP54 5 kN EKQ16
320x320 25 mm

stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa
uchylna IP30 5 kN EKQ16
320x320 15 mm

stal nierdzewna
tehalit.VE-EE Pokrywa
uchylna IP30 5 kN EKQ16
320x320 25 mm

stal nierdzewna

Jednostka
miary/
podstawowa

szt.

szt.

szt.

Wymiary llosé

montazowe  urzadzen
45x45

0320 16

0320 16

0320 16

0 320 16

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
otwarta)

DIN EN 60529

20

20

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
zamknieta)
DIN EN 60529

54

30

Obciagzalnosé
zgodna

z norma

EN 50085-2-2
(6.102)

3 kN

3 kN

Obcigzalno$¢  Minimalna
zgodna gtebokosé
z norma montazowa
EN 50085-2-2

(6.103)

5 kN 105

5 kN 105

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
otwarta)

DIN EN 60529

20

20

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
zamknieta)
DIN EN 60529

54

30

Obcigzalnosé
zgodna

z norma

EN 50085-2-2
(6.102)

3 kN

3 kN

Obcigzalnos¢  Minimalna
zgodna gtebokosé
z norma montazowa
EN 50085-2-2

(6.103)

5 kN 105

5 kN 105

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
otwarta)

DIN EN 60529

20

20

20

20

Stopien
ochrony: IP
(pokrywa
zamknieta)
DIN EN 60529

54

54

30

30

Obciagzalnosé
zgodna

z norma

EN 50085-2-2
(6.102)

3 kN

3 kN

Obcigzalno$¢  Minimalna
zgodna gtebokosé
z norma montazowa
EN 50085-2-2

(6.103)

5 kN 95

5 kN 105

5 kN 95

5 kN 105



Pokrywy ze stali nierdzewnej o zwiekszonym obciazeniu 20 kN.

Syste m pOdiog owy - Obcigzalnosc¢ 20 kN zgodna z norma EN 50085-2-2 (6.103) Q

- Rozmiar R12 / |\ : /
l - I - Okragte N ‘
e a I - Nr katalogowy Opis Jednostka Wymiary llos¢ Stopien Stopien Obciazalnosé Minimalna
u miary/ montazowe  urzadzen ochrony: IP ochrony: IP zgodna gtebokosé
podstawowa 45x45 (pokrywa (pokrywa znorma montazowa
otwarta) zamknieta) EN 50085-2-2

petna IP54 20 kN EKSR12
fi306 15 mm
stal nierdzewna

u u |
0 b c I Z e n I u 2 0 k N EKSR120BL25 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. @ 306 12 20 54 20 kN 120
petna IP54 20 kN EKSR12

u
DIN EN 60529 DIN EN 60529 (6.103)
0 z WI e S z O nym EKSR120BL15 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. & 306 12 20 54 20 kN 110

fi306 25 mm
stal nierdzewna
EKSR120TM15 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. @ 306 12 20 54 20 kN 110
tubus IP54 20 kN EKSR12
fi306 15 mm
stal nierdzewna
- - = - S| it.VE- . %]
System podtogowy o zwiekszonym obcigzeniu 20 kN e s Pod 20 kN EKER12 e ” o 0
. - -, fi306 25
mozna dobieraé na trzy sposoby: stal ierdzewna
- kompletowanie systemu w oparciu o kanaty tehalit. UK Pokrywy ze stali nierdzewnej o zwigkszonym obcigzeniu 20 kN.
. | ki CH . 3 - Obciazalnos¢ 20 kN zgodna z norma EN 50085-2-2 (6.103)
oraz uniwersalne puszki podtogowe rozmiar 3, - Rozmiar Q06
- kompletowanie systemu w oparciu o zestaw szalunkowy - Kwadratowe
SEGT/SEBD + SEVxx, Nritalogony - Opi e o totcszon oo omeip opaanott pnmene
- kompletowanie systemu w oparciu o gotowy otwdr w betonie. podsiaowa it i) ENsoosszz o
DIN EN 60529 DIN EN 60529 (6.103)
EKSQO060BL15 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. 0200 6 20 54 20 kN 110

petna IP54 20 kN EKSQO06
200X200 15 mm
stal nierdzewna

EKSQ060BL25 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. 0200 6 20 54 20 kN 120
Pokrywy ze stali nierdzewnej o zwiekszonym obciazeniu 20 kN. peina IP54 20 kN EKSQO6

200X200 25 mm
- Obcigzalnos¢ 20 kN zgodna z norma EN 50085-2-2 (6.103)

stal nierdzewna
- Rozmiar Q12 EKSQ060TM15 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. 0200 6 20 54 20 kN 110

tubus IP54 20 kN EKSQO06

- Kwadratowe 200X200 15 mm
stal nierdzewna
EKSQO060TM25 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. 0200 6 20 54 20 kN 120
tubus IP54 20 kN EKSQ06
200X200 25 mm
stal nierdzewna
Nr katalogowy Opis Jednostka Wymiary llosé Stopien Stopien Obciazalnosé Minimalna
miary/ montazowe urzadzen ochrony: IP ochrony: IP zgodna gtebokosé
podstawowa 45x45 (pokrywa (pokrywa znorma montazowa H 1 H 1 127 H
LAY o) L 2.2 Pokrywy ze stali nierdzewnej o zwiekszonym obciazeniu 20 kN.
DINEN 60529 ~ DINEN 60529  (6.103) - Obcigzalnos¢ 20 kN zgodna z norma EN 50085-2-2 (6.103)
EKSQ120BL15 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. 0O 244 12 20 54 20 kN 110 - Rozmiar R06
petna IP54 20 kN EKSQ12 /
244X244 15 mm - Okragte |
stal nierdzewna
EKSQ120BL25 tehalit.VE-EE Pokrywa szt 0 244 12 20 54 20 kN 120 Nr katalogowy Opis Jednostka Wymiary llosé Stopien Stopien Obcigzalno$é Minimalna
of '|P54 20 kN EKSQ12 ’ miary/ montazowe urzadzen ochrony: IP ochrony: IP zgodna gtebokosé
peina podstawowa 45x45 (pokrywa (pokrywa znorma montazowa
244X244 25 mm otwarta) zamknieta) EN 50085-2-2
stal nierdzewna DIN EN 60529 DIN EN 60529 (6.103)
EKSQ120TM15 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. 0O 244 12 20 54 20 kN 110 EKSRO060BL15 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. @215 6 20 54 20 kN 110
tubus IP54 20 kN EKSQ12 petna IP54 20 kN EKSR06
244X244 15 mm fi215 15 mm
stal nierdzewna stal nierdzewna
EKSQ120TM25 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. 0O 244 12 20 54 20 kN 120 EKSR060BL25 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. @215 6 20 54 20 kN 120
tubus IP54 20 kN EKSQ12 petna IP54 20 kN EKSR06
244X244 25 mm fi215 25 mm
stal nierdzewna stal nierdzewna
EKSR060TM15 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. @215 6 20 54 20 kN 110
tubus IP54 20 kN EKSR06
fi215 15 mm
stal nierdzewna
EKSR060TM25 tehalit.VE-EE Pokrywa szt. @215 6 20 54 20 kN 120
tubus IP54 20 kN EKSR06
fi215 25 mm

stal nierdzewna



tehalit.VE-EE pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej

Rozwigzanie wytrzymate
na duze obcigzenia

/

/
\
\

- 10 mm ochrony przed zalaniem
- duza obcigzalnos¢, 20kN
- stopien ochrony IP 54

- materiat: stal szlachetna, mosigdz

BSR

Tubus:

- tubus w zestawie, nie musisz juz dokupowac
elementow zestawu (tubus + klucz)

- teraz otwarcie intuicyjne za pomoca np. monety

- tubus chowany wewnatrz pokrywy uchyinej,
jak w zestawach BSR

- nowe pokrywy kompatybilne z pokrywami BSR

10

Nowe
zestawy

Z pokrywami
juz s3!

Q02 UDKQO2E15
tehalit.VE-EE

Zestaw (mini) pokrywa uchylna ze stali nierdzewnej wraz
z zestawem montazowym IP30 3kN Q02 144x144 15mm
(w sktad wyposazenia wchodzi:1 x ESR2339010, 1 x GTVDMO012)

Q12 UDKQ12E15
tehalit.VE-EE

Zestaw pokrywa uchylna ze stali nierdzewnej wraz
z zestawem montazowym IP30 5kN Q12 251x251 15mm
(w sktad wyposazenia wchodzi: 2 x GTVR400, 4 x ESR2339010,

1x GTVD300, 3 x GTVDMO012)

Nr katalogowy  Opis Jed- Wymiary llosé Stopien Stopien
nostka montazowe urzadzern  ochrony: IP ochrony: IP
miary/ 45x45 (pokrywa (pokrywa
podsta- otwarta) zamknieta)
wowa DIN EN 60529 DIN EN 60529

UDKQO2E15 tehalit.VE-EE  szt. 0144 2 20 30

Zestaw
puszka podto-
montazowa
mini IP30 3 kN
Q02 144x144
15 mm stal

UDKQO2E15U tehalit.VE-EE  szt. 0144 2 20 30
Puszka podto-
montazowa
mini IP30 3kN
Q02 144x144
15 mm stal

UDKQO6E15 tehalit.VE-EE  szt. 0205 6 20 30
Zestaw
puszka podto-
montazowa
IP30 5kN Q06
205x205
15 mm stal

UDKQ12E15 tehalit.VE-EE  szt. 0O 251 12 20 30
Zestaw
puszka podto-
montazowa
IP30 5 kN Q12
251x251
15 mm stal

Obciagzalnosé
zgodna

z norma

EN 50085-2-2
(6.102)

3 kN

3 kN

Obciagzalnosé
zgodna

z norma

EN 50085-2-2
(6.103)

5 kN

5 kN

Minimalna
gtebokosé
montazowa

100

100

95

95

Zestaw
zawiera

1xESR2339010
1x GTVDMO12

1x GTVR300

1x ESR3339010
1 x GTVD200

2 x GTVDMO012

2 x GTVR400

4 x ESR2339010
1 x GTVD300

3 x GTVDMO012

11



Gotowe zestawy

do zamowienia

Wychodzac na przeciw potrzebom klienta, firma Hager
stworzyta zestawy pokryw uchylnych ze stali nierdzewnej

wraz z calym zestawem montazowym. Dzieki takim
zestawom mozesz by¢ pewny, ze masz wszystkie

czesci do zamontowania pokrywy.

1.

Hager zawieraja
pokrywe uchylng,
zabezpieczenie
montazowe oraz

3.

uziemienie bez

przewodu
uziemiajgcego.

Zobacz filmy instruktazowe:

tehalit.VE-EE
Podtogowe systemy
prowadzenia instalaciji
UDK/ UDQ zestawy
underfloor Hager
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tehalit.VE-EE
Podtogowe systemy
prowadzenia instalaciji
EK/ MK pokrywy ze
stali nierdzewnej Hager

Mini zestawy firmy

system szalunkowy
wykonany z tworzywa.

Nowe innowacyjne

potrzeby stosowania

Pokrywy uchylne
tehalit.VE-EE
Podtogowe systemy
Hager - mini zestaw
underfloor UDKQ02

2.

tatwy montaz
urzadzen elektroinsta-
lacyjnych. Intuicyjne
oznaczenia
montazowe gniazd
zasilajacych

oraz modutow
teleinformatyki.

4.

Maksymalne
mozliwosci
instalacyjne
urzadzenia na matej
przestrzeni.

Gotowe zestawy
do zamowienia - montaz

System szalunkowy ze stali nierdzewnej w komplecie

z pokrywa ochronna.

Nr katalogowy Opis

UDBDQ06

uUDBDQ12

Jednostka Kompatybilne

miary/ z produktami
podsta- Hager
wowa

tehalit. UK System szt.

szalunkowy element
QO6 stal nierdzewna

tehalit. UK System szt.

szalunkowy element
Q12 stal nierdzewna

Regulacja wysokosci do systemu szalunkowego skiada
sie z ptyty poziomujacej oraz kompletu poziomujacego.

UDQxx

Nr katalogowy  Opis

UDQO2H

UDQO6H

UDQ12H

Jednostka
miary/
podsta-
wowa

tehalit.VE-EE Ptyta szt.
poziomujgca do

UDKQO02x

tehalit.VE-EE Plyta szt.
poziomujaca do
UDKQO6x; UDBDQ06
tehalit.VE-EE Piyta szt.

poziomujgca do
UDKQ12x; UDBDQ12

EKQOBx; VQOBx

EKQ12x; VQ12x

Kompatybilne Wymagane
z produktami akcesoria
Hager

UDKQO02x EKNSx

UDKQO6x; EKNSx
UDBDQ06

UDKQ12x; EKNSx
ubBDQ12
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Informacje
Techniczne

Pokrywy uchylne: warianty 15
Instrukcja montazu UDKQO02 16
Instrukcja montazu EKQx / EKRx / EKSQx / 19

EKSRx / MKQx / MKRx

Pokrywy uchyine:
Warianty

<

Pokrywy ze Pokrywy ze Pokrywy
stali nierdzewnej @ stali nierdzewnej z mosigdzu

0 zwiekszonym
obciazeniu 20 kN

Ksztatt kwadratowy | okragty kwadratowy | okragty kwadratowy | okragty

Pokrywa petna, z wyjsciem na petna, petna,
przewody, z tubusem z tubusem z wyjsciem na przewody

LiCZba urZdeeﬁ 2,6,12’1 6
Pokrywy pod wypetnienie 15 mm, 25 mm 15 mm, 25 mm 25 mm

Minimalna 95 mm lub 105 mm 110 mm lub 120 mm
gtebokosé montazowa

Obcigzalnos¢ zgodna <5kN <20 kN

z normg EN 50085-2-2

(6.103)

Stopien IP20 (pokrywa otwarta) / IP20 (pokrywa otwarta) / IP20 (pokrywa otwarta) /
ochrony IP IP54 (pokrywa zamknieta) IP54 (pokrywa zamknieta) IP54 (pokrywa zamknieta)
Biblioteki

CAD/ BIM
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6LE003403A

EKQx / EKRx / EKSQx / EKSRx /
MKQx / MKRx

Instrukcja montazowa

EKQxxxBLxx
EKSQxxxBLxx
MKQxxxBLxx

MKRxxxBLxx

EKRxxxBLxx EKRxxXTMxx
EKSRxxxBLxx EKSRxxxTMxx

EKQxxXxTMxx
EKSQxxxTMxx

EKQxxxLExx

MKQxxxLExx

EKRxxXXLEXxx
MKRxxxLExx

@
(=]
@ @

[ | U .
TP ® o e
L
EKQx / EKRx EKSQx / EKSRx

MKQx / MKRx

EKNS060 EKSNS065
EKNS105 EKSNS110
EKNS150

EKNS195

@215/306 mm

[ 200/ 244/ 320 mm
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thager

Centrala firmy

Hager Polo sp. z 0.0.
PL 43-100 Tychy

ul. Fabryczna 10

tel. +48 32 32 40 100
office@hager.pl

Centra Biurowo-Szkoleniowe
(CBS) Hager

CBS Tychy

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Tychy
Centrala firmy

PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10

CBS Warszawa

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Warszawa
Budynek Centrum Finansowego ,,Okecie”, | pietro
PL 02-188 Warszawa, ul. Janka Muzykanta 60

CBS Poznan

Hager Polo Sp. z 0.0.

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Poznan
Malta Office Park Budynek D

PL 61-131 Poznan, ul. Abp A. Baraniaka 88

CBS Gdarnsk

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Gdansk
Office Kokoszki Biuro Hager - Parter

PL 80-298 Gdansk, ul. Budowlanych 31 D

hager.pl
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