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Wybór należy  
do Ciebie:

HW1 sentinel czy 
HW1 sentinel Energy.

HW1 sentinel: 
Elastyczny
Dzięki doskonale przemyślanej konstrukcji ACB, 
mimo niewielkich rozmiarów, oferuje wszystkie 
niezbędne funkcje i narzędzia w jednym 
urządzeniu. Pozwala to elastycznie 
reagować na zmiany w systemie dystrybucji 
energii. Wyświetlacz LCD i intuicyjne sterowanie 
sprawiają, że obsługa wyłącznika jest niezwykle 
prosta i przyjazna. Wszystkie ustawienia ochrony 
można łatwo przeprowadzić bezpośrednio na 
jednostce wyzwalającej.

HW1 sentinel Energy: 
Inteligentny
HW1 sentinel Energy to wysokowydajna potęga, 
która prowadzi użytkownika na wyższy poziom. 
Jednostka wyzwalająca i jej przejrzysty kolorowy 
wyświetlacz TFT oferuje jeszcze więcej możliwości. 
Oprócz wszystkich cech wyzwalacza sentinel, 
oferuje również zaawansowane zabezpieczenia, 
kastomizowane alarmy, funkcje pomiarowe, 
dodatkowe funkcje kontrolne i komunikacyjne, 
możliwości wgrania nastaw z programu Hagercad 
- dlatego sprosta potrzebom nawet najbardziej 
wymagających systemów dystrybucji energii. 

Połączenie 
bluetooth*

Zaawansowane 
alarmy*

Funkcje 
pomiarowe* 

Funkcje 
kontrolne*

Zaawansowana 
ochrona*

Komunikacja 
Modbus*

Kompaktowy 
rozmiar

Bezpieczna 
i łatwa w użyciu 

jednostka 
wyzwalająca

Wtyczka 
znamionowa

typu
plug-and-play

Styki alarmowe

Łatwy sposób 
uruchamiania

Ostrzeżenia 
i alarmy

Łatwy 
i bezpieczny 

montaż 
akcesoriów 

Wygodne 
systemy blokad

Łatwa 
konserwacja 

i uruchomienie
*dotyczy tylko ACB sentinel Energy
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HW1 sentinel: 
Elastyczny.
Wyłącznik powietrzny ACB firmy Hager ma jeden cel:
maksymalnie zwiększyć niezawodność Twojego zakładu.
Urządzenie łączy ochronę i przyjazną użytkownikowi
funkcjonalność z opcją prostej wymiany akcesoriów
i bezkonkurencyjną jakością. Wszystko w bardzo wytrzymałej, 
a jednocześnie wyjątkowo kompaktowej konstrukcji.

01
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06

0810
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02

03

05

04

01
Wyświetlacz LCD
Czytelny wyświetlacz LCD pokazuje 
maksymalną wartość chwilową prądu, 
ostrzeżenia i alarmy.

08
Uchwyt korby
Doskonała i bezpieczna integracja 
w kasecie wyłącznika.

02
Wyzwalacz sentinel
W czasie rzeczywistym wyświetla 
parametry wybrane za pomocą 
pokręteł.

09
Safety shutter  
(osłony klastrów) 
 
Zamykane żaluzje bezpieczeństwa 
chronią styki główne wyłącznika (klastry) 
przed dotykiem bezpośrednim, gdy 
wyłącznik jest wysunięty z kasety.

03
Wtyczka 
znamionowa
Łatwe dostosowanie prądu 
znamionowego dzięki wtyczce typu 
plug & play.

10
Technologia 
wsuwana 
Przyjazne wyjmowanie kadłuba ACB 
z kasety wyłącznika, za pomocą 
prowadnic bocznych.

05
Listwy  
zaciskowe
Łatwa rozbudowa za pomocą zacisków 
dla wszystkich urządzeń pomocniczych 
(silnik, cewki, styki pomocnicze 
i sygnalizacyjne itp.) przy użyciu 
zacisków sprężynowych  
(szybkozłączy).

06
Blokada 
Umożliwia blokadę przycisku ON,  
co zapobiega niepożądanemu 
załączeniu wyłącznika np. podczas 
prac konserwacyjnych.

04
Moduł OAC
Monitorowanie aktywności 
wyłącznika ułatwi możliwość 
podłączenia nawet pięciu opcjonalnych 
styków alarmowych za pomocą listew 
zaciskowych.

11
Kod QR
Zeskanuj QR kod i uzyskaj wszystkie 
informacje techniczne i dokumentację 
do Twojego produktu.

07
Cewki typu push  
& lock
Bezpieczny i łatwy montaż
cewek oraz wyzwalaczy dzięki
systemowi push-lock.

12
Podwójna funkcja 
rygla
Dwie funkcje w jednym elemencie.
W zależności od wybranej pozycji
rygla, może on służyć do zmiany 
pozycji w kasecie wyłącznika  
lub zablokowania danej pozycji  
za pomocą kłódki.

11
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Wspólne parametry HW1 sentinel:

Znamionowe napięcie robocze 

Znamionowe napięcie izolacji
  
Znamionowe napięcie udarowe 

Bieguny 

Wersje

Normy 
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HW1 sentinel Energy: 
Inteligentny.
HW1 z wyzwalaczem sentinel Energy oferuje więcej 
specjalistycznych funkcji w porównaniu z jednostką wyzwalającą 
sentinel. Dzięki pakietowi zaawansowanej ochrony, funkcji 
pełnego pomiaru energii, zintegrowanej funkcji Bluetooth 
oraz połączeniu z aplikacjami Hager Power touch i Hager Power 
Setup, HW1 sprawi, że nawet najbardziej wymagające zadania 
w systemach dystrybucji energii stają się możliwe!

16
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sentinel Energy:

Znamionowe napięcie robocze 
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13

14

18

17

19
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13
Wyzwalacz 
sentinel Energy 
Wydajny graficzny wyświetlacz TFT
pokazuje pomiary energii oraz ekrany 
z nastawami wyłącznika wraz 
z możliwością przełączania między 
parametrami.

14
Połączenie  
z Bluetooth
Monitoruj swój ACB za pomocą 
aplikacja Hager Power touch za 
pośrednictwem technologii Bluetooth 
w wyzwalaczu Energy.

15
Moduły COM
Opcjonalne moduły COM umożliwiają
komunikacja poprzez Modbus-RTU
lub Modbus-TCP z agardio 
menedżerem i oprogramowaniem 
Stream.

18
Cewki komunikacyjne
Wyzwalacz wzrostowy (SH) oraz cewka 
załączająca (CC) odbierają sygnały włącz 
/wyłącz, umożliwiając zdalne sterowanie 
za pomocą aplikacji Hager Power touch, 
programu Hager Power Setup 
lub komunikacji Modbus.

19
Gniazdo USB-C
Zintegrowany port USB-C umożliwia 
zasilanie i parametryzację wyzwalacza. 
Wystarczy podłączyć laptopa i użyć 
aplikacji Hager Power Setup
- oprogramowania do testów 
i uruchomień.

16
Wyświetlacz
Opcjonalny wyświetlacz  
do montażu na drzwiach 
rozdzielnicy, pozwala na zmianę 
parametrów ACB, oraz odczyt 
obecnych parametrów energii.

17
Moduł OAC
Monitorowanie aktywności wyłącznika 
ułatwi możliwość podłączenia nawet 
pięciu opcjonalnych styków
alarmowych za pomocą listew 
zaciskowych. Wersja Energy pozwala 
na programowanie wyjść alarmowych.

Więcej informacji o obiegu powietrza w 
wyłączniku  HW1, jego funkcjach 
i możliwościach podłączenia
można znaleźć tu: LINK
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Oba 
to sentinel.

Zabezpieczenia zaawansowane:
– Zabezpieczenie podnapięciowe (ANSI 27)
– Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (ANSI 59)
– Zabezpieczenie przed zbyt niską częstotliwością (ANSI 81L)
– Zabezpieczenie przed nadmierną częstotliwością (ANSI 81H)
– Zabezpieczenie odwrócenia mocy generatora (ANSI 32R)
– Zabezpieczenie przed asymetrią faz (ANSI 46)
– Zabezpieczenie przed asymetrią napięcia (ANSI 47)

Zaawansowane alarmy:
– 12 niestandardowych alarmów
– Konfigurowalny moduł wyjść dodatkowych OAC

Funkcje pomiarowe:
– Prąd, napięcie, częstotliwość, kolejność faz
– Moc i energia (klasa dokładności 1, zgodnie z EN 61557-12)
– Współczynnik mocy - cosφ
– Współczynnik zawartości harmonicznych THD V, THD I, THD IN
– Liczniki energii - wielotaryfowe (do 8 taryf)
– Indywidualne harmoniczne

Komunikacja:
Modbus-RTU lub Modbus-TCP
Funkcje kontrolne:
– Polecenie zamykania/otwierania
– Dwa tryby nastaw wyłącznika

Mimo zróżnicowanych wymagań 
stawianych przed systemami 
dystrybucji energii - w zależności  
od specyfikacji budynku  
oraz potrzeb użytkowników, nasz 
wyłącznik został zaprojektowany 
tak, aby sprostał wszelkim 
możliwym wymaganiom. Potrzeby 
Twoje lub Twoich klientów,  
dla budynków konwencjonalnych 
zapewni wyzwalacz sentinel.  
Dla bardziej wymagających 
aplikacji ze specjalistycznymi 
potrzebami, jak zaawansowana 
ochrona urządzeń elektrycznych, 
opomiarowanie, czy komunikacja, 
idealnie sprawdzi się jednostka 
wyzwalająca sentinel Energy w 
wyłączniku powietrznym HW+.

Dwa  
wyzwalacze 
wyłącznika.

Zabezpieczenia standardowe:
– Długozwłoczne zabezpieczenie nadprądowe (L lub ANSI 49)
– Krótkozwłoczne zabezpieczenie nadprądowe (S lub ANSI 
50TD/51)
– Bezzwłoczne zabezpieczenie nadprądowe (I lub ANSI 50)
– Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (G lub ANSI 50N/51N)
– Ochrona bieguna neutralnego

Inne funkcje:
– Moduł dodatkowych wyjść alarmowych OAC
– Selektywność strefowa ZSI

HW+ sentinel Energy: 
dostępny w wersji LSI 
oraz LSIG.

HW+ sentinel:
dostępny w wersji LI, 
LSI oraz LSIG.
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Wyzwalacz 
HW+ sentinel. 
Konfiguracja jednostki sterującej wyłącznika jest możliwa bez użycia 
wyświetlacza LCD, jednak zasilanie za pomocą kabla USB typu C umożli-
wia szybki i dokładny odczyt parametrów. 

01
Zasilanie  
wyświetlacza

02
Ustawianie nastaw 
zabezpieczenia

03
Ustawienia  
zabezpieczeń

Podłącz jednostkę sterującą wyłączni-
ka do zasilania za pomocą kabla USB. 

Obracaj pokrętłem, aby wyświetlić 
wartość wybranego parametru. 

Wszystkie parametry wyświetlane są 
w wartościach rzeczywistych: ampe- 
rach lub sekundach. Istnieje możli-
wość ustawienia wyzwoleń ze zwłoką 
oraz wyzwolenia bezzwłocznego, a 
także, w zależności od właściwości 
urządzenia, zabezpieczenia przewodu 
neutralnego lub zabezpieczenia przed 
zwarciem doziemnym. 

05
Ochrona przewodu 
neutralnego

Odczyt wartości prądu  
w najbardziej obciążonej 
fazie L1, L2 lub L3 oraz jako 
wartość procentowa prądu 
względem nastawy Ir.

Wartość progu wyzwolenia 
bezzwłocznego.

Wartość zwłoki czasowej wy-
zwolenia długozwłocznego.

 

Wartość progu wyzwolenia 
długozwłocznego.

Wartość progu wyzwolenia 
przy zwarciu doziemnym.

Wartość zwłoki czasowej wy-
zwolenia krótkozwłocznego.

Wartość progu wyzwolenia 
dla przewodu neutralnego.

Przeglądu ustawionych parametrów 
dokonasz w dowolnym momencie 
poprzez użycie przycisku OK. 

04
Przegląd ustawień

Otwórz pokrywę akumulatora, aby 
uzyskać dostęp do pokrętła w module 
zabezpieczeń przewodu neutralnego.  
Dzięki akumulatorowi wyświetlanie 
przyczyny awarii jest możliwe po wy-
zwoleniu wyłącznika.

Wartość zwłoki czasowej 
wyzwolenia dla zwarcia do- 
ziemnego. 
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Ekran amperomierza.

Ekran ustawień długiego 
czasu

Pop-upy konfigurowalnych alarmów. Pop-upy wyzwoleń. 

Ekran multimetru.

Ekran ustawień krótkiego 
czasu.

W każdej chwili można przejrzeć wszystkie ekrany z pomiarami, naciskając przycisk OK. 
Większość zmierzonych wartości jest wyświetlana zarówno numerycznie, jak i graficznie.

Więcej informacji na temat zdarzeń i alarmów uzyskujemy w specjalnych wyskakujących oknach 
(tzw. Pop-upy), aby przejść do standardowych ekranów należy użyć przycisku OK. 

02  
Wyświetlanie pomiarów

03 
Pop-upy wyzwalania i alarmu

01  
On-line
Możesz przełączać ekrany pomiędzy 
nastawami, pomiarami oraz ustawieniami 
za pomocą przycisku OK. Maksymalnie (w 
zależności od wersji wyzwalacza) dostępne 
do 36 predefiniowanych ekranów.

Wyzwalacz 
HW+ sentinel Energy.  
 
Dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi TFT zawsze masz pod ręką 
wszystkie ważne informacje i możesz wprowadzać większość ustawień bez-
pośrednio na samym urządzeniu. To nie tylko ułatwia obsługę, ale także zwiększa 
szybkość reakcji.
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01  
Sprawdź stan pracy 

04  
Sprawdź historię zdarzeń

03  
Polecenie zamknięcia/otwarcia 

02  
Monitoring wartości 
pomiarowychMożesz łatwo sprawdzić stan otwarcia/zamknięcia, 

obciążenie i być informowanym o zdarzeniach alarmowych. 
Można również szybko określić, kiedy należy przeprowadzić 
następną konserwację.

W sekcji historii możesz przejrzeć wszystkie zdarzenia 
bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.

Jeśli sentinel Energy ACB  jest wyposażony w komunikujące się cewki SH i CC, można wykonać zamknięcie 
lub polecenie otwarcia z bezpiecznej odległości do 10 metrów. Te polecenia są chronione hasłem.

Dzięki graficznym ekranom można monitorować napięcie,
prąd, częstotliwość, moc i zużycie energii oraz wszystkie
dostępne wartości pomiarowe.

Doświadczenie 
cyfrowe:
Sprawdzanie 
i działanie.
W połączeniu z wyzwalaczem sentinel Energy aplikacja 
mobilna Hager Power touch zapewnia całkowicie nowe 
możliwości dla użytkownika. Sprawdzanie statusu,
informacje o potrzebie konserwacji, zdalne sterowanie 
wyłącznikiem - stają się jeszcze łatwiejsze. Dodatkowo 
możesz monitorować zmierzone wartości w dowolnym 
momencie.
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Proste i szybkie
uruchomienie.
Niezależnie od tego, jak różne mogą być wymagania twojej 
aplikacji rozdziału energii, należy przyjąć dwie zasady: 
nastawy zabezpieczeń należy ustawić zgodnie z wartościami 
wyliczonymi podczas wykonywania obliczeń dla projektu 
elektrycznego instalacji oraz czynność ta musi być 
jak najbardziej zoptymalizowana pod względem czasu 
realizacji. Wyłączniki HW+ są łatwe do uruchomienia, dzięki 
połączeniu programów Hagercad oraz Hager Power Setup.

01
Pomoc przy uruchomieniu
Chociaż każdy system zasilania należy rozpatrywać indywidualnie,
istnieje wiele ustawień, które można zastosować, gdy uruchamiamy 
nowy system. W związku z tym opracowaliśmy niektóre ustawienia 
wstępne w naszym programie Hagercad, które sprawiają, 
że początkowa instalacja jest tak łatwa, jak tylko możliwe. 

Ponadto program Hager Power Setup to oprogramowanie używane 
do testowania i raportowania wyłączników powietrznych HW+ 
oraz kompaktowych h3+. Pozwala także sprawdzić wszystkie 
wydarzenia historyczne zapisane w jednostce wyzwalającej.

03
Raport z uruchomienia 
wyłącznika
Dzięki oprogramowaniu jesteś w stanie 
udokumentować przeprowadzenie testu 
zabezpieczeń oraz wyzwolenia wyłącznika
w szczegółowym raporcie. W ten sposób
możesz przedstawić dowód w dowolnym 
momencie, że wyłącznik podczas 
uruchomienia został sprawdzony 
i był sprawny.

02
Uzyskaj ochronę  
dzięki ustawieniom  
importowanym  
z programu  
Hagercad
Ustawienia ochrony można wyeksportować 
z programu Hagercad. Oprogramowanie 
do testowania i uruchamiania Hager Power 
Setup przeprowadzi Cię przez uruchomienie 
wyłączników HW+ w sposób przyjazny 
i bezpieczny dla użytkownika.

16 17



Wspieramy 
Fundację Rozwoju 
Kardiochirurgii w Zabrzu

Centrala firmy
Hager Polo sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
tel. +48 32 32 40 100
office@hager.pl

Centra Biurowo-Szkoleniowe
(CBS) Hager
CBS Tychy
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Tychy
Centrala firmy
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10

CBS Warszawa
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Warszawa
Budynek Centrum Finansowego „Okęcie“, I piętro
PL 02-188 Warszawa, ul. Janka Muzykanta 60

CBS Poznań
Hager Polo Sp. z o.o.
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Poznań
Malta Office Park Budynek D
PL 61-131 Poznań, ul. Abp A. Baraniaka 88

CBS Gdańsk
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Gdańsk
Office Kokoszki Biuro Hager - Parter
PL 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31 D

hager.pl

23PL098_sentiel Energy


