
Väggapparater från hager

Snabbguide
Väggapparater 
Serie S.1
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E-nr. 1801624
Uttag för 
a-dosa

E-nr. 1801627
Uttag för 
1½-dosa

E-nr. 1801643
Uttagsinsats för 
a-dosa

E-nr. 1801625
Uttag för 
a-dosa

E-nr. 1801628
Uttag för 
1½-dosa

E-nr. 1801644
Uttagsinsats för 
a-dosa

E-nr. 1801661
Uttag godkänt för 
440V

E-nr. 1801631
Uttag med 
X-plint

E-nr. 1801664
Uttag utan jord

E-nr. 1801640
Uttag med delad 
brunnständning
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Brytaren 
gör rummet.
Enkel, funktionell och tidlös – detta är egenskaperna som bidragit till 
att serie S.1 blivit ett standardval i både bostäder och kommersiella 
fastigheter. Vi lägger alltid stor vikt vid kvalitet, design och innovation. 
Alla våra produkter utvecklas med kundens behov i fokus.

Med våra 2-vägsuttag blir installationen bättre. Vi har nämligen ut-
vecklat marknadens kanske snabbaste och mest flexibla uttag, allt för 
att installationen ska förbli snabbt, enkel och säker. Produktsortimentet 
är brett och det finns ett uttag för varje behov. Del- eller helinfällda  
uttag för vanliga apparat- eller för 1½-dosor, installerade var för sig eller 
i kombination. Standarduttag för 3-ledare, med X-plint för 5-ledare, 
med delad brunntändning samt ett dedikerat uttag godkänt för 440 V 
till tvättmaskin och torktumlare. Snabbt, säkert, enkelt, robust,  
mångsidigt, flexibelt och bekvämt.



4

Väggapparater serie S.1
Kompletta produkter 

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

S.1
Vit

S.1
Antracit

Strömställare utan klor, snabbanslutning

Trapp/1-polig 18 018 21 -

Kron 18 018 16 -

Kors 18 018 22 -

2-polig 18 018 15 -

Dubbeltrapp, skruvanslutning 18 018 23 -

Tryckknappar, återfjädrande, utan klor, snabbanslutning

Trapp/1-polig 18 018 26 -

Trapp/1-polig med LED-indikering 18 018 27 -

Kron 18 018 25 -

4 x 1-polig, skruvanslutning 18 018 24 -

Strömställare med klor, snabbanslutning

Trapp/1-polig 18 010 21 18 011 50

Kron 18 010 16 18 011 51

Kors 18 011 40 18 011 57

2-polig 18 011 38 18 011 55

Dubbeltrapp, skruvanslutning 18 011 39 18 011 56

Tryckknappar, återfjädrande med klor, snabbanslutning

Trapp/1-polig 18 010 28 18 011 52

Kron 18 011 42 18 011 59

4 x 1-polig, skruvanslutning 18 011 43 18 011 60

Trapp/1-polig med separat lampkrets 18 011 41 18 011 58

Vriddimrar

Vriddimmer för glödljus LED 3 - 100 W / 20 - 500 W 13 603 67 13 603 68

Väggapparater S.1 i plast, matt  
utförande.

Strömställare går ej att komplettera  
med fjäder. 

Tryckknappar alltid återfjädrande,  
demontering av fjäder är möjlig.

18 010 21

18 011 41

18 018 21

18 018 27

13 603 67
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S.1
Vit

S.1
Antracit

1-vägs vägguttag

1-vägs jordat, fast ram, ej för montage i kombination 18 011 06 -

1-vägs uttag, skruvanslutning 18 033 41 18 033 42

1-vägs jordat med lucka 18 011 46 18 011 63

1-vägs, uttagsinsats, jordad 18 033 38 18 033 39

1-vägs, uttagsinsats, jordfelsbrytare 18 005 87 -

1-vägs, vägguttag med USB A + C, 15 W, 3 A

1-vägs, vägguttag 18 019 93 18 019 92

2-vägs vägguttag

2-vägs jordat, insats med klor, för 3-ledare 18 016 24 18 016 25

2-vägs jordat med x-plint för 5-ledare, insats med klor 18 016 31 18 016 32

2-vägs jordat med delad brunständning 18 016 37 18 016 38

2-vägs vägguttag, låg design, bygghöjd endast 10 mm ut från underlaget

2-vägs jordat för 1-½ dosa för 3-ledare 18 016 27 18 016 28

2-vägs jordat med x-plint för 1-½ dosa för 5-ledare 18 016 34 18 016 35

2-vägs jordat med delad brunständning för 1-½ dosa 18 016 40 18 016 41

2-vägs vägguttag 440V, för t. ex. tvättpelare

2-vägs jordat, insats med klor 18 016 61 18 016 62

2-vägs vägguttag utan jord

2-vägs utan jord, insats med klor 18 016 64 -

Väggapparater serie S.1
Vägguttag

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

18 016 64

Väggapparater S.1 i plast, matt  
utförande.

Vägguttag delinfälld för vanlig a-dosa 
eller helinfälld för 1-½ dosa. 

Med fast ram eller utan ram för  
kombinationsmontage.

18 011 06

18 019 83

18 016 24

18 016 27

18 016 61
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Väggapparater serie S.1
Vägguttag

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

S.1
Vit

S.1
Antracit

2 x 1-vägs vägguttag i hörnbox

Hörnbox, 2x1-Vägsuttag 18 017 74 18 017 75

2-vägs vägguttagsinsatser

2-vägs jordat 18 016 43 18 016 44

2-vägs jordat med x-plint 18 016 49 18 016 50

2-vägs jordat med delad brunständning 18 016 55 18 016 56

2-vägs vägguttagsinsatser, låg design, bygghöjd endast 10 mm ut från underlaget

2-vägs jordat för 1-½ dosa 18 016 46 18 016 47

2-vägs jordat med x-plint för 1-½ dosa 18 016 52 18 016 53

2-vägs jordat med delad brunständning för 1-½ dosa 18 016 58 18 016 59

Ramar till 2-vägs vägguttagsinsatser

1-facksram till 2-vägs uttag 18 013 45 18 013 80

2-facksram till 2-vägs uttag 18 013 46 18 013 81

3-facksram till 2-vägs uttag 18 013 47 18 013 82

4-facksram till 2-vägs uttag 18 013 48 18 013 83

Adapter för apparat med c-bricka 55x55mm 18 013 49 18 013 84

Utanpåliggande vägguttag

2-vägs vägguttag 18 018 00 -

4-vägs vägguttag 18 018 01 -

6-vägs vägguttag 18 018 02 -

Sockeldosa

Sockeldosa förmonterad * 18 017 73 -

18 016 43

18 017 74

18 016 46

18 013 45

* med 2-vägs uttag, platt design och kablage 1,5mm2 (brun, blå och gul/grön)18 017 73

18 018 00
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Väggapparater serie S.1
Uttag, signallampor, PIR och RWC-larm

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

S.1
Vit

S.1
Antracit

USB-ladduttag

Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3 A 52 003 62 52 003 61

Centrumbricka, universal 18 033 91 1803392

Timer-kit

Timer-kit 1 - 120 min (1500W) 18 000 01 18 000 02

Timer-kit 1 - 120 min (1500W) i hörnbox 18 017 77 18 017 78

Timer, elektronisk

Timer 1 - 60 minuter, 1500 W 18 015 45 -

Centrumbricka, timer 18 034 05 18 034 06

TV- & datauttag

Antennuttag, radio och TV 60 714 71 60 714 72

Datauttag 2xRJ45 Kat. 6E skärmat 51 171 51 51 171 61

Datauttag 2xRJ45 Kat. 6A oskärmat 51 174 67 51 172 78

Centrumbricka, 1-vägs med dammlucka för Keystone-don 18 011 45 18 011 62

Centrumbricka, 2-vägs med dammlucka för Keystone-don 18 011 44 18 011 61

Centrumbricka, 2-vägs för Actassi-don (vinklat) 18 000 04 18 000 05

Centrumbrickor, kompletteras med ram

Blindlock 18 012 04 18 012 03

Blindlock med klor 18 007 55 18 007 54

2 x Keystone, dammluckor & märkfönster 18 035 34 18 035 36

1 x Keystone, dammluckor & märkfönster 18 035 37 18 035 38

2 x Actassi, vinklat 30° 18 033 90 18 010 59

Antenn R+TV (SAT) 18 033 82 18 033 83

Adapter för centrumbricka

Adapter till 1803390 18 010 47 -

Adapter till 1801059 1801048

Väggapparater S.1 i plast, matt utförande.

18 011 44

18 033 91

18 012 04

18 010 47

18 000 01

18 015 45

18 034 05
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Väggapparater serie S.1
Uttag, signallampor, PIR och RWC-larm 

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

* inkluderar: trafo, ljud- och ljussignal, larmknapp m. dragsnöre, återställningsknapp

S.1
Vit

S.1
Antracit

Anslutningsdosa utan lock, kompletteras med ram och lock

Anslutningsdosa 18 001 04

Centrumbricka anslutningsdosa 18 003 50 18 003 49

Indikeringslampor LED, kompletteras med ram

Vit-LED 18 017 45 18 017 43

Röd/grön-LED 18 017 37 18 017 35

Rörelsedetektorer IR 1,1 m, front, kompletteras med insats och ram

Rörelsedetektor med tryckknapp 13 002 78 13 002 77

Rörelsedetektorer IR 2,2 m, front, kompletteras med insats och ram

Rörelsedetektor PIR, 2,2 m, med tryckknapp 13 002 86 13 002 85

Insatser

Reläinsats 2300 W/ 230 V LED 400W 18 012 72

Reläinsats 5-70 W dimbara 230 V LED, 2-tråds 18 012 71 13 602 14

RWC-larm

RWC-larm startpaket * 55 005 01

Nödsignalknapp 55 005 08

Ljud- och ljussignal med dragsnöre 55 005 03

Ljud- och ljussignal med återställning & larmkancellering 55 005 07

Återställningsknapp 55 005 02

Ljud- och ljussignal 55 005 04

Transformator 230/24 V DC 55 005 06

18 017 45

13 002 78

55 005 08

18 012 72

18 001 04
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Väggapparater serie S.1
Ramar, förhöjningramar och tillbehör

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

S.1
Vit

S.1
Antracit

Ramar

Ram 1-fack 18 010 41 18 010 64

Ram 2-fack 18 010 42 18 010 65

Ram 3-fack 18 010 43 18 010 66

Ram 4-fack 18 010 44 18 010 67

Ram 5-fack 18 010 45 18 010 68

Förhöjningsramar och hörnbox *

Förhöjningsram 1-fack, hög (45 mm) 18 013 53 18 013 61

Förhöjningsram 2-fack, hög (45 mm) 18 013 54 18 013 63

Förhöjningsram 3-fack, hög (45 mm) 18 013 66 18 013 65

Förhöjningsram 1-fack, låg (30 mm) ** 18 013 69 18 013 68

Förhöjningsram 2-fack, låg (30 mm) ** 18 013 72 18 013 71

Förhöjningsram 3-fack, låg (30 mm) ** 18 013 75 18 013 74

Förhöjningsram för 2-vägs vägguttag, (32 mm) 18 013 55 18 013 77

Hörnbox 2-fack 18 013 59 18 013 79

Tillbehör förhöjningsramar

Dragavlastning till förhöjningsram 18 013 56

Skiljvägg till förhöjningsram 18 013 57

Dragavlastning till hörnbox 18 013 92

Skiljvägg till hörnbox 18 013 58

Vippor med förhöjd symbol

Vippa med röd lins och förhöjd symbol "lampa" 18 005 59

Vippa med röd lins och förhöjd symbol "ringklocka" 18 005 60

Vippa med röd lins och förhöjd symbol "nyckel" 18 005 62

* Tätningar säljes separat och är nödvändiga om förhöjningsramarna/hörnboxen monteras på en yta som kan vara ledande
** För brytare utan klor

Väggapparater S.1 i plast, matt utförande.

18 010 41

18 013 59

18 013 56

18 005 59
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Anteckningar





Hager Elektro AB
Box 9040 
400 91 Göteborg

Besöksadress:
Bifrostgatan 36
431 44 Mölndal

Telefon: 031 - 706 39 00

info@hager.se
hager.se
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