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Dessa golvboxar har utformats speciellt för att  
förse stora och högbelastade lokaler med ström-  
och dataanslutningar. 
Kapaciteten för hög belastning och kapslingsklassen  
gör uttagen lämpliga för golv som våtstädas eller 
utsätts för mycket tyngd. 
De passar utmärkt i köpcentrum, hotell, gym  
eller bilhallar.  
Men de är också väl lämpade för slitsam  
användning i skolor, universitet, förskolor,  
kontor och myndighetsbyggnader.

Fördelar
1 Flexibel användning i stora lokaler med behov av  
 ström- och dataanslutningar 

2 Modulär uppbyggnad för snabb och  
 enkel montering

3 Våtrengöring under användning med skruvlock

4  Snygg och diskret design, lämplig för alla golvytor

5  Tre lockalternativ för olika tillämpningar

6  Mångsidig användning för bilhallar, museer, stor-
marknader, kontor och myndighetsbyggnader

7 Kompletta set för enkel beställning

8 Ingjutningsform som tillval för montage  
 i avjämningsmassa

Tekniska data 
1 Kapslingsklass IP66: Kan användas på golv  
 som våtstädas

2 Integrerad distansring med översvämningsskydd

3 Belastningskapacitet upp till 1 000 kg

4  Tre lockvarianter: Gångjärnslock, skruvlock med  
distansring, båda i metall samt plastlock

5 Tre färger för metallock: silver, koppar, mässing

6 Två färger för plastlock: grå, svart

7 Montageram med två integrerade dragavlastningar

8 Ingjutningsform som tillbehör för avjämningsmassa  
 med 16 röringångar (Ø 20/25 mm) eller fyra kana l-  
 ingångar för ingjutningskanal storlek (190 x 28 mm)

Golvbox 
Produktinformation

Tåliga, vattensäkra 
små och runda golvboxar

De kompakta golvboxarna ger anslutningsmöjligheter från två 230 V-uttag samt två data- eller multimediauttag.  
Alla anslutningspunkter kan användas samtidigt – till exempel för bärbara datorer och golvlampor, löpband och skurmaskiner 
eller för batteriladdare i bilhall. Totalt finns tre varianter av lock: Gångjärnslock och skruvlock med distansring, i metall samt 
plastlock. Varianterna med metallock tål laster på upp till 1 000 kg. De är därför också lämpliga för användning i utrymmen med 
hög belastning, till exempel bilhallar, eftersom de tål höga laster från tyngre fordon utan att skadas.
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Golvbox 
Produktinformation

Enkel montering

Enheterna är konstruerade för installation i alla typer av golvsystem.

För enkel montering i avjämnings-
massa. Prisvärd ingjutningsform 
av halogenfri plast. Den riktas in 
innan avjämningsmassan gjuts och 
när den har stelnat tas utstickande 
delar bort.

Fästklorna på montageramen möjliggör montering i alla typer av golvsystem.  
En speciell mutter som tillbehör används för fastsättning på tunna underlag  
(spännområde < 32 mm).

Vattenpelare upp till tio millimeter

Med metallock uppfyller golvboxarna alla krav för skyddsklass IP66, 
spolsäkert. Med locket stängt kan golvet våtstädas utan problem. 
Locket med integrerad distansring har en speciell finess som  
förhindrar vattenpelare upp till tio millimeter att tränga in i golv-
boxen. Före våttvätt tas distansringen enkelt ut och monteras som 
översvämningsskydd. På så sätt kan golvet våtstädas samtidigt 
som flera elektriska apparater är anslutna. Efter användning vänds 
distansringen igen och döljs under locket. 

Levereras som enskilda delar och som kompletta satser
Golvboxarna levereras antingen som enskilda delar eller som kompletta satser för förenklad planering, beställning  
och logistik. Uppsättningarna består av en montageram, ett 2-vägsuttag, montagebricka för två  
data-/multimediauttag samt ett lock.

Sats med golvbox
Gångjärnslock i silver

Sats med golvbox
Skruvlock med distansring i silver

Sats med golvbox
Gångjärnslock i svart plast
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